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PRODUCT OVER ZICHT 

PrimEvo Noodverlichting
Voor optimale productiviteit 
en betrouwbaarheid
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PrimEvo XT100 ST
Productiviteit en betrouwbaarheid

Vluchtroute - en Signalisatieverlichting 
•	 Decentraal armatuur met zelftest
•	 Plafond- en wandmontage mogelijk
•	 Permanent en Niet-Permanent
•	 3u autonomie 
•	 Incl. picto 's met 1 pijl (roteerbaar) 
•	 20 Meter zichtafstand
•	 IP65 / IK10 

GID code Type Testfunctie
Auto
nomie (u) Input voltage

Output Perm./
Nood (lm)

Omgevings 
Temp (°C)

Gewicht 
(kg) picto's inbegrepen

7TCA091160R0583 XT100 ST Zelftest 3 220 - 240 Vac, 50 Hz 110 0 - +40 0,6

—
LED armatuur

PR I M E VO N O O DV E R LI CHTI N G  VO O R PR O D U C TI V ITEIT EN B E TR O U W B A A R H EI D

240 mm

115 mm

—
Spacingtabellen PrimEvo XT100 ST

h (m)

2,00 2,97 7,80 8,14 8,61 3,33

2,50 3,09 8,38 8,72 9,18 3,32

3,00 3,22 8,78 8,98 9,42 3,33

3,50 3,15 9,03 9,16 9,47 3,25

4,00 3,01 9,16 9,25 9,50 3,01
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PrimEvo XT200 ST
Productiviteit en betrouwbaarheid 

Signalisatie armatuur
•	 Decentraal armatuur (3 uur autonomie)
•	 Zelftest
•	 Plafond- en wandmontage mogelijk
•	 Permanent en niet permanent 
•	 24 Meter zichtafstand
•	 4 Pictogrammen meegeleverd

—
LED armatuur

45 mm

210 mm

265 mm
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GID code Type Testfunctie Autonomie (u) Input voltage
Omgevings 
Temp (°C) Gewicht (kg) picto's inbegrepen

7TCA091720R0192 XT200 ST Zelftest 3 220 - 240 Vac, 50 Hz -5 - +45 0,95
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Spacingtabellen PrimEvo RS100 ST en SM100 ST

h (m)

2,00 1,34 3,41 6,14 9,41 4,10

2,50 1,40 3,69 6,87 10,66 4,44

3,00 1,50 3,81 7,44 11,53 4,69

3,50 1,55 3,91 7,85 12,28 4,90

4,00 1,53 4,10 8,15 12,86 5,17

4,50 1,45 4,19 8,54 13,33 5,39

5,00 1,32 4,19 8,93 13,86 5,53

5,50 1,11 4,09 9,23 14,43 5,62

6,00 0,53 3,96 9,37 14,93 5,60

6,00 0,53 3,96 9,37 14,93 5,60

Maintenance factor 0,8
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PrimEvo RS100 ST & SM100 ST
Productiviteit en betrouwbaarheid

PrimEvo RS100 ST & SM100 ST
•	 Decentraal armatuur (3 uur autonomie) 

met Zelftest  
•	 Vluchtroute verlichting  
•	  Permanent en Niet-Permanent  
•	  Inbouw en opbouw versie  

—
LED armaturen

RS100ST SM100ST

PrimEvo RS100ST PrimEvo SM100ST

125 mm 95 mm Ø140 mm

55 mm

62 mm

42 mm

H

1m
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GID code Type Testfunctie Autonomie (u) Input voltage
Output Perm./
Nood (lm)

Omgevings 
Temp (°C)

Gewicht 
(kg)

7TCA091720R0091 RS100 ST inbouw Zelftest 3 220 - 240 Vac, 50 Hz 140 0 - +25 0,425

7TCA091720R0092 SM100ST opbouw Zelftest 3 220 - 240 Vac, 50 Hz 140 0 - +25 0,425
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VanLien Noodverlichting
Hoge wei 27 
1930 Zaventem
Belgium

new.abb.com/low-voltage/nl-be
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Belgium
Technical
Tel.: +32 (0) 2 718 63 07
E-mail: BE-tech-EP@abb.com

Customer service
Tel.: +32 (0) 2 718 63 07
E-mail: BE-order-EP@abb.com
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Luxembourg
Technical
Tel.: +352 (0) 49 31 16 20
E-mail: info.lux@lu.abb.com

Customer service
Tel.: +352 (0) 49 31 16 20
E-mail: LU-order-EP@abb.com
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VanLien
Belgium
Tel.: +32 (0) 2 718 63 07
E-mail: BE-vanlien@abb.com

Luxembourg
Tel.: +352 (0) 49 31 16 20
E-mail: BE-vanlien@abb.com
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