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SACE Emax 3
应对配电领域新挑战

ABB SACE Emax 3 断路器实现技术革新突破，在经典 Emax 系列基础上全面升级，
集卓越适应性、安全保障与可靠性能于一身。它采用创新技术满足现代电力系统需
求，随基础设施同步进化，为设备资产与人员安全提供全方位保护。

无缝集成现有系统，随业务需求弹性扩展，
持续升级应对未来挑战。

适应性 安全性 可靠性
先进传感与电能管理技术保障系统全天候
不间断稳定运行。

卓越的网络安全保障，确保数据无虞，守
护人员资产万无一失。



SACE Emax 3   洞见变革，守护未来 3

— 
SACE Emax 3 - 预变于先

探索 Emax 3 新一代卓越保护技术
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适应性包括：

EKIP AWARE 现场升级功能
新一代 Ekip Aware 智能脱扣器支持现场
定制，可随系统需求演进轻松升级测量、保
护及通信功能，最大限度减少停机时间并
提升灵活性。  

化繁为简的数字化交互
重新设计的人机界面（HMI）简化了菜单结
构，实现快速访问，确保与断路器的高效交
互。结合 EPiC 移动应用和 Ekip Connect
软件，可通过智能手机或笔记本电脑实现
全面监测、控制和数据分析。  

先进的通信架构
Emax 3 支持高速以太网、Ekip Supply 
EVO Modbus TCP 和菊链网络，构建强大
的数字环境。通过低功耗蓝牙（BLE）和近
场通信（NFC）技术，可在确保操作安全的
同时，允许现场安全访问断路器数据。它还
支持包括 IEC 61850 和 Profinet 在内的七
种通信协议。   

增强型闭锁与联锁装置 
新增钥匙锁和挂锁配置，改进的机械联锁
装置通过简化设计缩短安装时间，确保持久
稳定的性能表现，提供顶级操作安全性与
控制能力。

卓越的后向兼容性
Emax 3 保持与广为人知的前代产品 Emax 
2 完全相同的外形尺寸、安装点、连接端子
和电气性能，无需系统重新设计即可直接迁
移。

SACE Emax 3 适应性
无缝集成现有系统，能力随业务需求灵活拓展，
提供面向未来的解决方案。

Emax 3 的设计可与现有设备无缝集成，并能随需求变化持续演进。凭借后
向兼容、升级便捷、强大的连接性和先进的系统交互等特性，Emax 3 提供
可扩展的解决方案，使您能够自信应对未来挑战。  
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先进网络安全性 
严格遵循 IEC 62443-4-2 网络安全标准匠
心打造，涵盖内置设备、软件及组件，确保
产品开发与技术安全完全合规。安全特性
包括：
• 安全固件更新：采用数字签名固件并具备

防回滚机制。  
• 安全存储：实现设备参数的防篡改保护。
• 专用模块认证：通过安全部件确保断路器

仅与原始模块通信。防欺骗与防篡改功
能。

• 安全 USB 和 BLE 接口：通过安全部件确
保仅与 ABB 原厂工具通信。

• 基于角色的访问控制：ABB 账户管理系统
支持基于角色的访问控制（所有者、管理
员、工程师、操作员、观察员）。

为达到最高安全等级，蓝牙和 NFC 无线通
信功能需经用户认证方可激活，确保仅限
授权人员访问。

全方位扩展保护 
Emax 3 为各种场景下的人员与资产提供全
面附加保护。核心安全亮点：
• 快速弧光检测：可集成主动式弧光防护系

统，检测时间更短，单台断路器最多支持
12 个传感器。

• 远程摇入/摇出设备（RRD）：实现断路器
安全摇入摇出操作，避免人员暴露于弧光
危险中。此外，嵌入式摇入摇出选件确保
仅在断路器分闸状态下才能执行操作，进
一步提升安全性。

• 增强型安全措施：包含温度保护、新的钥
匙锁和挂锁，以及RELT (Reduced 
Energy Let-Through) 保护功能，以提升
操作人员在维护过程中的安全性。

SACE Emax 3 安全性
Emax 3 以行业领先的网络安全标准为金盾，
确保您的数据与运营坚不可摧。

在当今安全至上的环境中，SACE Emax 3 符合严苛的网络安全标准，最大
限度保障人员与资产安全的同时，全面守护您的数据安全。
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SACE Emax 3 可靠性
智能传感器结合电能管理技术提升系统运行的连
续性和可靠性。

Emax 3 专为最大化系统持续运行时间（Uptime）而匠心设计，采用先进的
电能管理、高精度测量和智能资产管理策略，确保关键业务持续运行，避免
代价高昂的停机事故。

电能管理
Emax 3 主动维护系统稳定性，即使在严苛
工况下也能优化运行性能。断路器自定义逻
辑功能支持定制化控制策略，用户既可为复
杂应用创建专属配置，也可直接使用预置模
板。这确保 Emax 3 能够智慧应对电力负载
波动与系统需求变化，提供具有弹性、面向
未来的解决方案，以实现最大运行时间。

高精度电能质量测量
Emax 3 率先实现 0.5 级精度的有功功率和
电能测量（依据 IEC 61557-12 标准），树立
了行业新标杆。这一性能提升负载监控精
度，支持精确的分项计量，无需额外仪表或
传感器即可改善系统管理，优化空间布局，
降低安装复杂度与成本。此外，故障录波功
能提供详细的事件追踪，支持深入的根源分
析和持续的电能质量管理。

智能资产管理与预测性维护
Emax 3 通过状态监测维护和预测性维护
策略提升资产可靠性。内置传感器网络持
续监测关键参数，主动识别潜在问题并预
测维护需求。该方法最大限度减少意外故
障，实现按需维护而非定期维护。核心功能
包括：
• 实时资产监控：持续监测数据帮助系统预

防意外故障。
• 核心组件健康指数监测：传感器追踪组件

健康状态，监测系统工况以减少停机时间
• 优化附件维护：监测附件使用状态以提升

可靠性并延长系统寿命。
• 温度监测： 

全面监测断路器在各种环境与负载条件
下的运行性能。
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产品系列-全球统一平台

Emax 3 IEC
全系覆盖250A至6300A，适用于符合IEC 60947标准的应用。

Emax 3 UL
完整断路器产品组合覆盖800A至6000A，适用于符合ANSI C37/UL1066标准的应用。

Emax 3多标准版本
提供标准化解决方案。同一设备同时具备IEC、UL和CCC认证标志。

E1.3 - 最紧凑外形尺寸

• IEC极限分断能力Icu高达66kA@440V和50kA@690V。
• UL分断能力高达65kA@508V和42kA@635V。
• 支持垂直与水平安装。
• 1600A IEC/1200A UL 可安装于400mm宽配电柜中。

E2.3 - 2500A紧凑型设计标杆

• IEC极限分断能力Icu高达100kA@440V和85kA@690V。
• UL分断能力高达100kA@508V和85kA@635V。
• 2500A IEC/2000A UL适用于400mm（3极）或600mm（4极）宽配电柜。
• 2500A规格支持IP31防护等级和35/45°C环境温度的配电柜。

E4.3 - 卓越性能表现

• IEC极限分断能力Icu高达150kA@440V和100kA@690V。
• UL分断能力高达125kA@508V。
• 4000A IEC/3600A UL适用于600mm（3极）或800mm（4极）宽配电柜。
• 4极配置100%额定值的中性线。

E6.3 - 高效的6300A

• IEC极限分断能力Icu高达150kA@440V和120kA@690V。
• UL分断能力高达150kA@508V。
• 6300A IEC/6000A UL
• 50%和100%额定值的中性线
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功能概览

主要创新

BLE，NFC
（便捷的无线通信功能）

M-Sense Enabler
（储能电机诊断与预测性维护）

数字式额定电流插件
（客户现场可配置额定电流参数）

SD卡扩展故障录波功能 
（支持现场深度数据采集和事件分析）

无线温度传感器
（外部传感器监测安装环境温度）

内置RRD-E
（安全便捷的远程摇进/摇出操作，支持通讯连接及状态诊断）
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感应线圈
（集成诊断功能的线圈单元）

Ekip Supply电源模块差异化配置
（集成Modbus TCP通信选件）

菊链以太网通信
（无需交换机，简化布线安装）

弧光传感器
（功能拓展槽安装）

IEC 62443-4-2 Sl-2网络安全
（行业领先的网络安全防护）

USB Type-C接口 
（通过计算机和移动设备连接的标准软件接口）

3.5英寸IPS触摸屏
（高可视度人机界面，菜单直观易用）

极柱内部测温
（断路器诊断、预测性维护与保护）

高精度传感器
（符合IEC 61557-12标准的0.5级有功功率与电能测量精度）
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—
样本资料中心
ABB电气行业和产品解决方案，一键获取！

关注“ABB电气中国微信服务号”之
后，在电气全书菜单栏，点击“样本资料中
心”，即可进入由“产品中心”、“客户案例”
和“资料下载”三大版块集成信息库。

您可以在“样本资料中心”的“资料下载”
模块，根据清晰的分类查找样本，也可通
过“关键词”搜索，浏览、下载或分享任何
所需信息资料。强大的搜索功能，无论输
入样本中的标题或内文中包含的关键词都
可匹配到相应资料！

01

02

—
     ABB电气

     中国

马上扫码关注

ABB电气中国微信服务号，

将您的随身ABB电气“微助理”

装入口袋。
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—
联系我们
www.abb.com.cn
ABB 中国服务中心
热线（国内）：400-820 9696

                          800-820 9696（仅针对固定电话）

热线（国际）：+86-21-3318 4688

联系邮箱：contact.center@cn.abb.com

ABB电气官方网站ABB电气中国微信服务号ABB电气微信订阅号

• 新闻资讯
• 行业洞察
• 新品发布 
• 成功案例

• 会员中心
• 样本资料中心
• 线上线下会议中心 
• 在线客服

• 中压产品及系统
• 低压产品及系统


