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System pro E power
Prázdné skříně, 185 mm a RBBS



—
System pro E power
flexibilní řešení hlavních rozváděčů

System pro E power je komplexní řešení pro hlavní rozváděče s jmenovitým 
proudem přípojnic od 2 000 A / 75 kA v provedení 185 mm až po 6 300 A / 
150 kA v provedení RBBS (Rear Busbar System). Obě varianty splňují veškeré 
požadavky na zařízení dle typu instalace, požadovaného stupně ochrany 
a elektrických i mechanických specifikací podle norem IEC 61439-1 a -2.

Prázdné skříně pro vlastní konstrukci 185 mm do 2 000 A RBBS do 6 300 A

Řada Prázdná skříň pro montáž modulů CombiLine  
nebo jiných zařízení.

Jednoduché řešení distribuce energie s centrálně 
umístěným systémem přípojnic ve vzdálenosti 
185 mm.

Hlavní vlastnosti:
- testováno dle IEC 61439 -1 a -2
- jmenovité proudy 1 000 A, 1 250 A, 1 600 A, 2 000 A

Kompletní řešení hlavních rozvodů splňující všechny požadavky provozu v závislosti na typu instalace, požadované třídě ochrany a elektrických 
a mechanických specifikacích.

Hlavní vlastnosti:
- testováno dle IEC 61439 -1 a -2
- až do 6 300 A
- způsob oddělení až do formy 4b

Norma IEC 62208 IEC 61439 -1 a -2 IEC 61439 -1 a -2 s ochranou proti obloukovému zkratu

Schválení ACAE/LOVAG, ANCE , ASTA, ETL SEMKO, UL, CSA a lodní registry

Vibrační zkouška - - v souladu s IEC 60068-2-57

Zkouška odolnosti proti 
seizmickým vlivům

- - v souladu s IEEE Std 693

Typ instalace vnitřní

Jmenovitý proud - do 2 000 A do 6 300 A

Jmenovitý krátkodobý
výdržný proud (Icw)

- do 75 kA do 150 kA

Jmenovité pracovní napětí 1 000 V AC – 1 500 V DC 1 000 V AC 1 000 V AC – 1 500 V DC

Jmenovité izolační napětí 1 000 V AC – 1 500 V DC 400/415 V AC 400/415 V AC, 690 V AC pouze s Emax2

Jmenovitá frekvence 50–60 Hz

Stupeň krytí IP 30, IP 40, IP 55, IP 54  
(dvoukřídlé dveře)

IP 30 (bez dveří), IP 40, IP 55, IP 54  
(dvoukřídlé dveře)

IP 30 (bez dveří), IP 40

Teplota okolí - +35 °C (-5 až 40 °C) +35 °C (-5 až 40 °C)

Stupeň znečištění 3 3 3

Třída ochrany I (uzemnění) I (uzemnění) I (uzemnění)

Výška (mm) 1 900, 2 200 výška soklu 100, 200 1 900, 2 200 výška soklu 100, 200 2 100, výška soklu 100, 200

Šířka (mm) 350, 600, 850, 1100, 1 350 600, 850, 1 100, 1 350 350, 400, 500, 600, 800, 850, 1 000, 1 100, 1 200 a 1 350

Hloubka (mm) 300, 400, 600, 800 400, 600 600, 800, 1 000

Způsob oddělení - forma 1 forma 1, 2a/3a, 2b/3b, 4a, 4b

Kompatibilita volná konstrukce s kompletní řadou příslušenství
a montážních desek

Emax, Tmax XT, XRG a Inline II veškerý sortiment vzduchových a kompaktních jističů, spínačů a pojistkových souprav ABB
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System pro E power nabídka



Prázdné skříně pro vlastní konstrukci 185 mm do 2 000 A RBBS do 6 300 A

Řada Prázdná skříň pro montáž modulů CombiLine  
nebo jiných zařízení.

Jednoduché řešení distribuce energie s centrálně 
umístěným systémem přípojnic ve vzdálenosti 
185 mm.

Hlavní vlastnosti:
- testováno dle IEC 61439 -1 a -2
- jmenovité proudy 1 000 A, 1 250 A, 1 600 A, 2 000 A

Kompletní řešení hlavních rozvodů splňující všechny požadavky provozu v závislosti na typu instalace, požadované třídě ochrany a elektrických 
a mechanických specifikacích.

Hlavní vlastnosti:
- testováno dle IEC 61439 -1 a -2
- až do 6 300 A
- způsob oddělení až do formy 4b

Norma IEC 62208 IEC 61439 -1 a -2 IEC 61439 -1 a -2 s ochranou proti obloukovému zkratu

Schválení ACAE/LOVAG, ANCE , ASTA, ETL SEMKO, UL, CSA a lodní registry

Vibrační zkouška - - v souladu s IEC 60068-2-57

Zkouška odolnosti proti 
seizmickým vlivům

- - v souladu s IEEE Std 693

Typ instalace vnitřní

Jmenovitý proud - do 2 000 A do 6 300 A

Jmenovitý krátkodobý
výdržný proud (Icw)

- do 75 kA do 150 kA

Jmenovité pracovní napětí 1 000 V AC – 1 500 V DC 1 000 V AC 1 000 V AC – 1 500 V DC

Jmenovité izolační napětí 1 000 V AC – 1 500 V DC 400/415 V AC 400/415 V AC, 690 V AC pouze s Emax2

Jmenovitá frekvence 50–60 Hz

Stupeň krytí IP 30, IP 40, IP 55, IP 54  
(dvoukřídlé dveře)

IP 30 (bez dveří), IP 40, IP 55, IP 54  
(dvoukřídlé dveře)

IP 30 (bez dveří), IP 40

Teplota okolí - +35 °C (-5 až 40 °C) +35 °C (-5 až 40 °C)

Stupeň znečištění 3 3 3

Třída ochrany I (uzemnění) I (uzemnění) I (uzemnění)

Výška (mm) 1 900, 2 200 výška soklu 100, 200 1 900, 2 200 výška soklu 100, 200 2 100, výška soklu 100, 200

Šířka (mm) 350, 600, 850, 1100, 1 350 600, 850, 1 100, 1 350 350, 400, 500, 600, 800, 850, 1 000, 1 100, 1 200 a 1 350

Hloubka (mm) 300, 400, 600, 800 400, 600 600, 800, 1 000

Způsob oddělení - forma 1 forma 1, 2a/3a, 2b/3b, 4a, 4b

Kompatibilita volná konstrukce s kompletní řadou příslušenství
a montážních desek

Emax, Tmax XT, XRG a Inline II veškerý sortiment vzduchových a kompaktních jističů, spínačů a pojistkových souprav ABB

Spolehlivost systému je podložena nezávislým testováním 
v akreditovaných laboratořích ABB i mezinárodními 
certifikačními autoritami. Každá konfigurace je ověřena 
tak, aby zákazník získal jistotu bezpečného provozu bez 
nutnosti dalších ověřovacích kroků – stačí postupovat 
dle konfigurátoru a pokynů ABB. Výrobce sestavy provádí 
pouze rutinní testování zapojených spínacích zařízení, což 
zjednodušuje uvedení rozváděče do provozu.

Systém RBBS je určen pro proškolené a certifikované 
partnery ABB. Nabízí maximální flexibilitu a široké možnosti 
konfigurace. Pro ostatní zákazníky jsou k dispozici 
prázdné skříně a systém 185 mm, které lze využít bez 
nutnosti certifikace.

Možnosti dodání skříní:
•	 flatpack – jednotlivé díly balené samostatně – vhodné pro 

vlastní montáž
•	 částečně sestavené – základní konstrukce je připravena, 

zbytek pro volnou montáž (typicky panely)
•	 sestavené bez měděných přípojnic
•	 sestavené s měděnými přípojnicemi



abb.cz/nizke-napeti
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ABB s.r.o.
Vyskočilova 1561/4a
140 00 Praha 4

Kontaktní centrum
Tel.: 800 312 222
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Vyhrazujeme si právo provádět technické 
změny či upravit obsah tohoto dokumentu 
bez předchozího upozornění. Pro objednávky 
platí konkrétní dohodnuté podmínky. 
ABB nenese žádnou odpovědnost 
za případné chyby nebo nedostatek 
informací v tomto dokumentu.

Vyhrazujeme si veškerá práva na tento 
dokument i na informace a ilustrace v něm 
obsažené. Jakékoli poskytování třetím 
stranám, využití celkového či částečného 
obsahu tohoto dokumentu nebo jeho 
kopírování je bez předchozího písemného 
souhlasu společnosti ABB zakázáno. 
Copyright© ABB. Všechna práva vyhrazena. 2C
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PartnerHub

Online platforma pro správu projektů, sdílení dokumentace 
a efektivní týmovou spolupráci v oblasti elektroinstalací. 

Konfigurátor skříní – E-Configure Enclosures

Online konfigurátor nízkonapěťových rozváděčů ABB. 
Umožňuje rychlý a intuitivní návrh, rozvržení přístrojů 
a skříní i generování kusovníků – vždy s aktuální nabídkou 
produktů ABB.

Výsledné řešení odpovídá platným elektrotechnickým 
normám, takže máte jistotu správného návrhu bez složitého 
ověřování. Celý proces probíhá online a výrazně usnadňuje 
přípravu i realizaci projektu.

http://abb.cz/nizke-napeti

