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Schalterprogramme Designubersicht

Moderne Lichtschalter sind weit mehr als Ge-
brauchsgegenstande. Sie sind faszinierende
Designobjekte. Und verleihen Lebensrdumen
durch die Kombination von innovativer Technik
und asthetischem Niveau Persénlichkeit.

Die Schalterserie future® linear ist mit
dem cradle to cradle Umweltsiegel
ausgezeichnet worden.

cradlefocradie

FUTURE® LINEAR

g BB

studioweil3 elfenbeinweil anthrazit alusilber schwarz matt
(84/84 K) (82/182 K) (81/181K) (83/183 K) (885/885)
Softtouch-Farbe
IMPULS
alpinweil3* studioweil3 elfenbeinweifl3* elfenbeinwei/  alpinweil/
(74/74) matt* (774/774)  (72/72) solargold* chroma*
softtouch (72/73) (74/726)
ALPHA Rahmen: nea ALPHA Rahmen: exclusive
studioweil weil3 palladium titan platin
hochglanz (22G/22G) (260/260) (266/266) (20/20)
(24G/24G)

*Optional permanente Lichtaura durch LED-Technik in WeiB3, Rot und Blau fir eine bessere
Orientierung im Dunkeln. (Glimmlampen sind im Lieferumfang enthalten.)

Die Schalterprogramme von Busch-Jaeger sind
auf allen Untergrinden ein optisches Highlight
und erflllen hochste Anspriiche an Qualitat und
Optik individueller Raumgestaltung.

studioweil3 matt
(884/884)
Softtouch-Farbe

alusilber/ champagner schwarz
chroma* metallic* (79/79) matt* (775/775)
(783/726) softtouch
bronze

(21/21)



BUSCH-AXCENT®

studioweil3
(84/284)

rot
(84/287)

BUSCH-AXCENT®PUR

NEU

schiefergrau
(885/1721-290)

NEU

Glas Koralle
(884/1721-227)

NEU

betongrau
(885/1721-298)

NEU

Glas Avocado
(884/1721-226)

blau
(84/288)

NEU

papierblau
(885/1721-248)

NEU

Glas Purpur
(884/1721-223)

schwarz
(84/281)

papierbraun
(885/1721-243)

NEU

Glas Auster
(884/1721-229)

gelb
(84/285)

Titan
(84/276)

NEU

Glas Ozean
(884/1721-228)

grin
(84/286)

Platin
(81/270)

NEU

Glas Sonne
(884/1721-225)

SCHALTER UND STECKDOSEN 9

Busch-axcent® flat
Montagesets

Die innovativen Montage-
sets ermoglichen einen
wandbindigen Einbau
der Serien Busch-axcent®

und carat®. Somit geben
Busch-axcent® flat und

carat® flat asthetischer
Raumgestaltung eine
neue Dimension.

schwarz matt

(275)
Weil3glas Braunglas
(84/280) (84/283)

Busch-Jaeger 3D LiveView App

» Alle Schalterprogramme im aktuellen Uberblick

» Schalter-in-Foto-Funktion

» Fachhandlersuche nach PLZ oder Ortung mit
Link-Funktion und Kontaktdaten

» Im eigenen Ambiente verbltffend echt

» Zaubern Sie sich unsere Produkte direkt in die
eigenen vier Wande.

» Die ganze Vielfalt von Schalterprogrammen,
Busch-free@home®, KNX und Turkommunika-
tion in einer App

» Dreidimensionale Ansicht



http://www.busch-jaeger-app.de/app4/

10 PLANUNGSHANDBUCH SCHALTER UND STECKDOSEN

Schalterprogramme Designubersicht

DECENTO®

studioweil3

(84)

SOoLO

studioweil3 elfenbeinweil3
(84/80) (82/80)

REFLEX SI / SI LINEAR

alpinweil3 alpinweil3

(214) (214)

BUSCH-DYNASTY®

weil3

Messing poliert, Messing poliert,
elfenbeinwei3/  anthrazit/
Dekor elfenbein- Dekor anthrazit

PUR EDELSTAHL BUSCH-BALANCE® SI
NGEg,
®

edelstahl alpinweif3

(866) (914)

graumetallic studioweil3

(803/80G) (84/84)

weil3 weil3

(212) (212)

Messing antik, Messing antik,
elfenbeinwei/  anthrazit/
Dekor elfenbein- Dekor anthrazit
weil3

Messing poliert, Messing poliert,
elfenbeinweil3 anthrazit

Messing antik, Messing antik, elfenbeinweil anthrazit
elfenbeinweil3 anthrazit
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CARAT®

carat® flat Montagesets
Die innovativen Montage-
sets ermdglichen einen
wandbindigen Einbau
der Serien Busch-axcent”

. . . - . Uil Esireic. e geben
Busch-axcent” flat und
Edelstahl Glas schwarz WeiBglas Bronze Gold (24 Karat)  Chrom carat® flat Gsthetischer
(81/860) (84/825) (84/81) (84/821) (82/823-101) (84/826-101) Raumgestaltung eine
neue Dimension.
NEU

Porzellan
anthrazit
(885/1721-815)

i)
i

Busch-Jaeger 3D LiveView App

» Alle Schalterprogramme im aktuellen Uberblick

» Schalter-in-Foto-Funktion

» Fachhandlersuche nach PLZ oder Ortung mit
Link-Funktion und Kontaktdaten

» Im eigenen Ambiente verbltffend echt

» Zaubern Sie sich unsere Produkte direkt in die
eigenen vier Wande.

» Die ganze Vielfalt von Schalterprogrammen,
Busch-free@home®, KNX und Turkommunika-
tion in einer App

» Dreidimensionale Ansicht



http://www.busch-jaeger-app.de/app4/
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. pur
Preisbeispiele in schneller Ubersicht Decento® carat® edelstahl
W./R. W. studiowei3  W. studiowei3 W. anthrazit W. schwarz W. studiowei3 | W./R.
studioweil3 (84) mit (84) mit (81) mit matt (885) mit (84) edelstahl
(64) R. Bronze R. Edelstahl R. Edelstahl R. Porzellan mit R. Chrom | (866)
ahnlich RAL (821) (860) (860) anthrazit (815) (826)
9016 Wippe &hnl. Wippe &hnl. Wippe ahnl. Wippe &hnl. Wippe ahnl.
RAL 9016 RAL 9016 RAL 7021 RAL 9005 RAL 9016
W. studiowei3  W. studiowei3 W. anthrazit
(84) (84) mit (81) mit
mit R. Gold R. weiBglas R. weiBglas
(823) (81) (811)
Wippe &hnl. Wippe &hnl. Wippe ahnl.
RAL 9016 RAL 9016 RAL 7021
W. studiowei3 W. anthrazit
(84) mit R. (81) mit R.
Glas schwarz  Glas schwarz
(825) (825)
Wippe &hnl. Wippe &hnl.
RAL 9016 RAL 7021
Kombinationsméglichkeiten
teckdose 53, 154,4 43,74 46, . 118,4 ,5
SCHUKO® Steckd o 3,00 6 3 6,99 82,22 8,46 33,53
63,60 185,35 52,48 56,38 98,66 142,15 40,23
SCHUKO® e - - - - - - -
Doppelsteckdose - - - - - - -
Universal-Aus- und p’ 107,00 160,37 49,65 52,52 86,14 124,37 36,39
-Wechselschalter 128,40 192,44 59,58 63,02 103,36 149,24 43,66
Serienschalter hof 114,00 168,17 57,45 60,47 94,14 132,17 44,52
136,80 201,80 68,94 72,56 12,96 158,60 53,42
Taster mit Symbol - 162,58 51,86 54,98 88,64 126,58 39,01
- 195,10 62,23 65,97 106,36 151,89 46,81
2-fach-Kombination A - 239,92 78,92 85,42 135,44 180,92 60,18
2 SCHUKO® Steckdosen e - 287,90 94,70 102,50 162,52 217,10 72,21
2-fach-Kombination Universal- p’ - 245,83 84,83 90,95 139,36 186,83 63,04
schalter SCHUKO® Steckdose e - 295,00 101,79 109,14 167,23 224,19 75,64
2-fach-Kombination Serienschalter \d - 253,63 92,63 98,90 147,36 194,63 71,17
SCHUKO® Steckdose e - 304,35 M5 118,68 176,83 233,55 85,40
Dimmer 600-W- 66 - 233,78 123,06 124,83 163,20 197,78 119,83
Gluhlampen - 280,53 147,67 149,79 195,84 237,33 143,79
Dimmer 500-VA- 6‘ - 246,78 136,06 137,83 176,20 210,78 132,83
Niedervolthalogen - 296,13 163,27 165,39 21,44 252,93 159,39

W. = Wippe, R. = Rahmen. Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Die darunter notierten Preise enthalten 20 % MwsSt.
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impuls solo®
W./R. W./R. W. alpinwei3 W./R. W./R. studio- ~ W. elfenbein-  W. graumetal-
alpinweil3 (74)  studioweil3 (74) champagner | weil3 (84) weif3 (82) mit lic (803) mit
ahnl. RAL 9010 matt (774) mit R. chroma  metallic (79) ahnl. RAL 9016 R. chrom matt  R. chrom glanz
ahnl. RAL (726) (80) W. &@hnl. (80G)
9010 Wippe &hnl. RAL 1013
RAL 9010
W./R. elfen- W./R. schwarz ~W. elfenbein-
beinweil3 (72) matt (775) weif3 (72) mit R.
ahnl. RAL 1013 ahnl. RAL solargold (73)
9005 Wippe &hnl.
RAL 1013
17,39 29,42 24,94 26,96 14,57 16,73 22,49
20,86 3530 3592 3235 17,48 20,07 26,98
31,81 50,10 39,36 47,64 20,48 22,64 26,41
38,17 60,12 4723 57,16 24,57 276 31,69
42,32 60,70 49,87 58,24 28,28 30,45 34,4
50,78 72,84 59,84 69,88 3393 36,54 41,29
34,90 53,19 42,45 50,73 22,69 24,85 28,91
41,88 63,82 5094 60,87 27,22 29,82 34,69
32,79 54,83 45,87 471 24,20 32,58 4410
39,34 65,25 5504 56,53 29,04 39,09 52,92
47,21 75,51 60,29 67,79 30,1 38,49 48,02
56,65 90,61 72,34 81,34 36,13 46,18 57,62
57,72 86,11 70,80 78,39 3791 46,30 56,02
69,26 103,33 84,96 94,04 45,49 55,56 67,22
104,46 116,96 112,01 114,50 93,89 96,05 103,47
125,35 140,35 13441 137,40 112,66 11526 124,16
117,46 129,96 125,01 127,50 106,89 109,05 116,47
140,95 155,95 150,01 153,00 128,26 130,86 139,76

13
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Busch-axcent®
pur

W. studiowei3 W. anthrazit

W./R. schwarz W. studioweif3

W. schwarz

W. studiowei3 W. studioweil3

(84) (81) &hnl. RAL  matt (275) matt (884) matt (885) (84) mit matt (884)
mit R. Titan 7021 mit R. ahnl. RAL ahnl. RAL ahnl. RAL R. WeiBglas ahnl. RAL
(276) Platin (270) 9005 9016 mit R. 9005 mit R. (280) Wippe 9016 mit R.
betongrau betongrau ahnl. Glas Auster
(298) (298) RAL 9016 (229)
W. studiowei3  W. schwarz W. studiowei3  W. studioweil3
matt (884) matt (885) (84) mit R. matt (884)
&hnl. RAL ahnl. RAL schwarzglas ahnl. RAL
9016 mit R. 9005 mit R. (245) 9016 mit R.
schiefergrau schiefergrau Glas Koralle
(290) (290) (227)
W. studiowei3 W. schwarz W. studioweif3
matt (884) matt (885) matt (884)
ahnl. RAL ahnl. RAL &ghnl. RAL 9016
9016 mit R. 9005 mit R. mit R. Glas
papierblau papierblau Purpur (223)
(248) (248)
W. studiowei3 W. schwarz
matt (884) matt (885)
&hnl. RAL 9016 &hnl. RAL
mit R. 9005 mit R.
papierbraun papierbraun
(243) (243)
Kombinationsméglichkeiten
SCHUKO® Steckdose 7~ 22,25 25,50 28,01 49,50 49,50 43,74 49,50
26,70 30,60 33,61 59,40 59,40 52,48 59,40
SCHUKO® 7 - - - - - - -
Doppelsteckdose - - - - - - -
Universal-Aus- und g 28,16 31,03 31,93 53,42 53,42 49,65 53,42
-Wechselschalter 3379 37,23 38,31 64,10 64,10 59,58 64,10
Serienschalter \d 35,96 38,98 39,93 63,57 63,57 57,45 63,57
4315 46,77 4791 76,28 76,44 68,94 76,28
Taster mit Symbol 30,37 33,49 34,43 55,92 55,92 51,86 55,92
36,44 40,18 41,31 67,10 67,10 62,23 67,10
2-fach-Kombination ~ 37,89 44,39 49,41 90,44 90,44 78,92 90,44
2 SCHUKO® Steckdosen o 45,46 53,26 59,29 108,52 108,52 94,70 108,52
2-fach-Kombination Universal- p/ 43,80 46,67 47,57 94,36 94,36 84,83 94,36
schalter SCHUKO® Steckdose e 52,56 56,00 57,08 13,23 13,23 101,79 13,23
2-fach-Kombination Serienschalter & 51,60 57,87 61,33 102,36 102,36 92,63 102,36
SCHUKO® Steckdose o 61,92 69,44 73,59 122,83 122,83 ma5 122,83
Dimmer 600-W- 66 101,57 103,34 108,99 130,48 130,48 123,06 130,48
Gluhlampen 121,88 124,00 130,78 156,57 156,57 147,67 156,57
Dimmer 500-VA- 6‘ 114,57 116,34 121,99 143,48 143,48 136,06 143,48
Niedervolthalogen 137,48 139,60 146,38 172,17 17217 163,27 17217

W. = Wippe, R. = Rahmen. Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Die darunter notierten Preise enthalten 20 % MwsSt.
VErhaltlich nur fur Programm alpha ,nea”
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alpha
Busch-axcent® nea exclusive
W. studiowei3 | W. studiowei3 W. studiowei3 R. blau (288) nea nea exclusive exclusive
matt (884) (84) mit R. (84) mit R. ahnl. RAL W./R. alaba-  W./R. titan W./R. titan W./R. titan
ahnl. RAL 9016 | wei3 (284) W.  gelb (285) 5002 ster/studio- (266) (266) (266)
mit R. Glas &hnl. RAL 9016 a&hnl. RAL 1018 weil3 (24G)
Avocado (226) ahnl. RAL 9016
W. studioweil3 R. grun (286) R. schwarz nea nea exclusive exclusive
matt (884) ahnl. RAL (281) &hnl. RAL | W./R. elfen- W./R. W./R. W./R.
&hnl. RAL 9016 6032 9005 beinweil (22G) palladium palladium palladium
mit R. Glas &hnl. (260) (260) (260)
Ozean (228) RAL 1013
W. studioweil3 R. rot (287) nea nea exclusive
matt (884) ahnl. RAL W./R. studio-  W./R. platin W./R. platin
ahnl. RAL 9016 3020 weil3 matt (24) (20) (20)
mit R. Glas &hnl. RAL 9016
Sonne (225)
nea exclusive
W./R. bronze W./R. bronze
21 21
49,50 14,89 17,00 17,00 13,39 26,43 13,39 26,43
59,40 17,86 20,40 20,40 16,06 31,71 16,06 31,71
- - - - 21,57" 40,41" 21,57 40,41"
- - - - 25,88 48,49" 25,88" 48,49"
53,42 20,80 2291 2291 19,64 32,27 19,64 32,27
64,10 24,96 27,49 27,49 23,56 38,72 23,56 38,72
63,57 28,60 30,71 30,71 27,39 40,39 27,39 40,39
76,28 34,32 36,85 36,85 32,86 48,46 3286 48,46
55,92 23,01 25,12 2512 21,85 34,49 21,85 34,49
67,10 27,61 30,14 3014 26,22 41,38 26,22 41,38
90,44 24,62 33,09 33,09 25,55 48,95 25,55 48,95
108,52 29,54 39,70 39,70 30,66 58,74 36,48 58,74
94,36 30,53 39,00 39,00 31,80 54,79 31,80 54,79
13,23 36,63 46,80 46,80 3116 65,74 38,16 65,74
102,36 38,33 46,80 46,80 39,55 62,91 39,55 62,91
122,83 45,99 56,16 56,16 47,46 75,49 47,46 75,49
130,48 94,21 96,32 96,32 98,98 114,75 98,98 114,75
156,57 113,05 115,58 115,58 118,77 137,70 118,77 137,70
143,48 107,21 109,32 109,32 111,98 127,75 111,98 127,75
17217 128,65 131,18 131,18 134,37 153,30 134,37 153,30




16 PLANUNGSHANDBUCH SCHALTER UND STECKDOSEN

future® linear

W./R. W./R. W./R. W./R. alusilber W./R. studio-  W./R. schwarz
studioweil3 elfenbeinwei3  anthrazit (83/183 K) weil3 matt matt (885)
(84/184 K) (82/182 K) (817181 K) 4ahnl. RAL (884) 4ahnl. RAL
ahnl. RAL &hnl. RAL 1013 &hnl. RAL 9006 ahnl. RAL 9005
9016 7021 9016
Kombinationsméglichkeiten
SCHUKO® Steckdose 7~ 1,4 11,68 16,27 20,37 20,58 20,58
13,69 14,01 19,52 24,44 24,69 24,69
SCHUKO® e - - - - - -
Doppelsteckdose - - - - - -
Universal-Aus- und p’ 17,32 17,59 21,80 24,29 24,50 24,50
-Wechselschalter 20,78 2110 26,16 2914 29,40 29,40
Serienschalter hof 25,13 25,40 29,75 31,96 32,50 32,50
30,15 30,48 35,70 38,35 39,00 39,00
Taster mit Symbol 19,53 19,80 24,26 26,79 27,00 27,00
23,43 23,76 29M 3214 32,40 32,40
2-fach-Kombination A 19,37 19,68 30,62 36,18 36,45 36,45
2 SCHUKO® Steckdosen 7~ 2324 23,61 36,74 43,41 4374 4374
2-fach-Kombination Universal- p/ 25,28 25,59 36,15 40,10 40,37 40,37
schalter SCHUKO® Steckdose e 30,33 30,70 43,38 48,12 48,44 48,44
2-fach-Kombination Serienschalter \d 33,09 33,40 4410 47,77 48,37 48,37
SCHUKO® Steckdose e 39,70 40,08 52,92 57,32 58,04 58,04
Dimmer 600-W- 66 90,73 91,00 9411 101,35 101,56 101,56
Gluhlampen 108,87 109,20 112,93 121,62 121,87 121,87
Dimmer 500-VA- 6‘ 103,73 104,00 107,11 114,35 114,56 114,56
Niedervolthalogen 124,47 124,80 128,53 137,22 137,47 137,47

W. = Wippe, R. = Rahmen. Die fett gedruckten Preise sind unverbindliche Preisempfehlungen. Die darunter notierten Preise enthalten 20 % MwsSt.

2 Mit voller Abdeckplatte



Busch- Busch-Duro Reflex SI/

balance® SI 2000° SI/SI Linear Sl Linear

W./R. W./R. weif3 W./R. weil3 W./R. W./R.

alpinweil3 (212) (212) alpinweil alpinweif

(914) &hnl. RAL 1013 ahnl. RAL 1013 | (214) (214)

&hnl. RAL ahnl. RAL &hnl. RAL

9010 9010 9010
6,267 6,53% 6,532 6,262 6,262
7,51 7,83 7,83 7,51 751
12,842 13,39% 13,39% 12,842 12,84%
15,40 16,06 16,06 15,40 15,40
13,93 14,19 14,19 13,93 13,93
16,71 17,02 17,02 16,71 16,71
21,74 2213 2213 21,74 21,74
26,08 26,55 26,55 26,08 26,08
16,14 16,40 16,40 16,14 16,14
19,36 19,68 19,68 19,36 19,36
15,73 16,38 16,38 15,73 15,73
18,87 19,65 19,65 18,87 18,87
21,48 22,04 22,04 21,48 21,48
25,77 26,44 26,44 2577 25,77
29,29 29,98 29,98 29,29 29,29
3514 3597 35,97 3514 3514
83,42 83,55 83,55 83,42 83,42
100,10 100,26 100,26 100,10 100,10
96,42 96,55 96,55 96,42 96,42
115,70 15,86 115,86 115,70 115,70

SCHALTER UND STECKDOSEN

17



18 PLANUNGSHANDBUCH SCHALTER UND STECKDOSEN

Ubersicht der Funktionen am Beispiel
future® linear

SCHALTER/TASTER

Schalter/Taster UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2000/6 USGL
Wippe mit BF, grin
(beleuchtbar)

Art.-Nr.: 1764 NLI-13-82

Schalter/Taster UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2000/6 USGL
Wippe mit geschlossener
OF u. transparenter Kalotte
Art.-Nr.: 1789 N-84

Schalter/Taster UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2000/6 US

Wippe mit geschlossener
OF, rot

Art.-Nr.: 1786-12-82

Schalter/Taster UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2000/6 USGL
Wippe mit BF (beleuchtbar)
Art.-Nr.: 1764 NLI-84

¥

Schalter/Taster UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2000/6 US

Wippe mit geschlossener OF
Art.-Nr.: 1786-84

Schalter/Taster UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2020 USGL
Wippe mit geschlossener
OF mit Symbol ,Licht"
Art.-Nr.: 1789-L1-84

Schalter/Taster UP-Einsatz
Art.-Nr. 2000/6 USGL
Wippe mit BF (beleuchtbar)
Art.-Nr.: 1764 NLI/KI-84

Busch-Komfortschalter®
UP-Einsatz Art.-Nr.: 6815 U
Bedienelement mit OL, s. S.
Art.-Nr.: 6815-84

i

Serienschalter/Doppeltaster

UP-Einsatz Art.-Nr.: 2000/5 US

Wippe mit geschlossener OF
Art.-Nr.: 1785-84

Schalter/Taster UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2020 USGL
Wippe mit geschlossener
OF mit Symbol ,Klingel”
Art.-Nr.: 1789-KI-84

Schalter/Taster UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2000/2 UK

Wippe mit geschlossener OF
mit Aufdruck und roter Kalotte
Art.-Nr.: 17788-84

Dreistufendrehschalter
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 2710/1 U
Zentralscheibe mit Drehgriff
Art.-Nr.: 2542 DR/02-84

Serienkontrollschalter 16 AX
Art.-Nr.: 2400/5 USK

Wippe mit geschlossener OF
Art.-Nr.: 1758-K-84

Schalter/Taster UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2020 USGL
Wippe mit geschlossener
OF mit Symbol ,Schlissel”
Art.-Nr.: 1789-TR-84

Schalter/Taster UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2000/6 USK
Wippe mit geschlossener
OF mit Aufdruck ,Heizung"
Art.-Nr.: 1789 H-84

Dreistufendrehschalter
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 2710 U
Zentralscheibe mit Drehgriff
und Nullstellung

Art.-Nr.: 2542 DR/01-84

Schalter/Taster UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2000/6 USGL
Wippe mit geschlossener
OF mit Kalotte

Art.-Nr.: 1789-84

Schalter/Taster UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2020 USGL

Wippe mit geschlossener OF
u. Aufdruck und transparenter
Kalotte Art.-Nr.: 17789 ST-84

Zugtaster UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2020/10 US
Wippe offen fir rote
Zugtasterkalotte
Art.-Nr.: 1720-84

Jalousieschalter/-taster
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 2733 USL-101
Zentralscheibe mit Profil-
halbzylinder und BF
Art.-Nr.: 17755 SL/PZ-84-101



STECKDOSEN

SCHUKO® Steckdose
UP-Einsatz/UP-Einsatz

SCHUKO® Steckdose
UP-Einsatz mit Klappdeckel

mit integriertem, erhdhtem BS ~ Art.-Nr.: 20 EUK-84

Art.-Nr.: 20 EUC-84/
Art.-Nr.: 20 EUCKS-84

SCHUKO® Steckdose mit
erhéhtem BS,

mit Schraubklemmen
Art.-Nr.: 2300 EUCB-84

SCHUKO® Steckdose mit
Klappdeckel und BE
Art.-Nr.: 20 EUKNB-84

SCHUKO® Steckdose
UP-Einsatz mit integriertem,
erhéhtem BS

und LED-Kontrolllicht, orange
Art.-Nr.: 20 EUCBL-14-84

SCHUKO®/USB-Steckdose
UP-Einsatz
Art.-Nr.: 20 EUCBUSB-84

SCHUKO® Steckdose mit
erhdhtem BS,

ohne Spreize

Art.-Nr.: 20 EUCRB-84

Steckdose mit Klappdeckel
und BE + LED Kontrolllicht
Art.-Nr.: 20 EUKNBL-84

SCHUKO® Steckdose
UP-Einsatz mit integriertem,
erhéhtem BS, rot

Art.-Nr.: 20 EUCKS-12-82

FI-SCHUKOMAT
SCHUKO® Steckdose
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 3120 EUCKS-84

Alle Steckdosen mit Rahmen future® linear studioweil3

Art.-Nr.: 17721-184K

SCHUKO® Steckdose
UP-Einsatz mit Klappdeckel
Art.-Nr.: 20 EUKB-84

Busch-steplight®
SCHUKO"® Steckdose,

SCHALTER UND STECKDOSEN

SCHUKO" Steckdose
UP-Einsatz mit Klappdeckel,
ohne Spreizen

Art.-Nr.: 20 EUKBR-84

SCHUKO® Steckdose
UP-Einsatz mit BF

UP-Einsatz mit sep. schaltbarer Art.-Nr.. 20 EUN-84

LED-Beleuchtung, s. S. 130
Art.-Nr.: 20 EUCBLI-84

Steckdose mit Klappdeckel

und Schloss + BE, verschieden

schlieBendem Schloss
Art.-Nr.: 20 EUKNBSL-84

SCHUKO® Steckdose
UP-Einsatz mit integr., erhoh-
tem BS, Aufdruck ,EDV”, rot
Art.-Nr.: 20 EUCKS/DV-12-82

Busch-Protector®

SCHUKO® Steckdose
UP-Einsatz mit US

Art.-Nr.: 2310 EUGL/VA-84-11

Steckdose mit Klappdeckel
und Schloss + BE,

gleich schlieBendem Schloss
Art.-Nr.: 20 EUKNBSL-84-101

SCHUKO® Steckdose
UP-Einsatz mit integriertem,
erhéhtem BS, grin

Art.-Nr.: 20 EUCKS-13-82

Busch-Objektsteckdose®
mit erhéhtem BS
Art.-Nr.: 20 EUAB-84

SCHUKO® Steckdose
UP-Einsatz mit
LED-Kontrolllicht
Art.-Nr.: 20 EUCBL-84

SCHUKO® Steckdose

UP-Einsatz mit Aufdruck ,EDV"

Art.-Nr.: 20 EUKCS/DV-84

SCHUKO® Steckdose
UP-Einsatz mit BF
Art.-Nr.: 20 EUCNB-84

Busch-Servicesteckdose®
mit erhéhtem BS
Art.-Nr.: 20 EUBDR-84
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Ubersicht der Funktionen am Beispiel
future® linear

ZENTRALSCHEIBEN

Zentralscheibe fur Kuhlteil
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6594 U
Zentralscheibe fur Kahlteil
Art.-Nr.: 6541-84

ADAPTERRINGE

Adapterring 50x50 mm fur
Telekommunikationseinsatze
Art.-Nr.: 1746/10-84

KOMMUNIKATION

Telekommunikations-
anschlusseinheit (TAE)
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 0242/04
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1766-84

Telekommunikations-
anschlusseinheit (TAE)
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 0241/02
Zentralscheibe fir ein Endgerat
mit Abdeckplatte 50 x 50 mm
Art.-Nr.: 1746-84

Blindzentralscheibe mit
Tragring Leitungsausgang
mit Zugentlastung
Art.-Nr.: 1749-84

Rahmen future® linear
Studioweil3

Art.-Nr.: 1721-184K

Zentralscheibe als
Abdeckung

fur UP-Infolicht
Art.-Nr.: 1716-84

Anschlussdose (UAE)
UP-Einsatz

Art.-Nr.: UAE 8(6)TAE 6 F+N
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 1766-84

Modular-Jack-Buchse
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 1810, 1812, 1814, 1816,
1818, 1819, 1820
Zentralscheibe mit
Offnungsschieber

Art.-Nr.: 1800-84

Zentralescheibe mit Tragring
fur Befehlsgerate mit

22,5 mm Durchmesser
Art.-Nr.: 2533-84

Rahmen future® linear
studioweil3

Art.-Nr.: 1721-184K

Adapterring als Abdeckung
zur Aufnahme von
Zentralscheiben aus dem

Programm Busch-Duro 2000°

Sl und Reflex S|
Art.-Nr.: 1747 SI-84

UAE-Anschlussdose
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 0213
Zentralscheibe mit
Beschriftungsfeld
Art.-Nr.: 1803-84

VGA-Anschlussdose
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 0261/22
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1766-84

Zentralscheibe mit Tragring
fur Notaustaster mit 22,5 mm

Durchmesser

Art.-Nr.: MU 2533-15-84
Rahmen future® linear
studioweil3

Art.-Nr.: 1721-184K

Adapterring 55 x 55 mm
Art.-Nr.: 1747-84

UAE-Anschlussdose
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 0215
Zentralscheibe 2-fach
mit Beschriftungsfeld
Art.-Nr.: 1803-02-84

USB-Anschlussdose
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 0261/12
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1766-84

Adapterring als Abdeckung
zur Aufnahme von Zentral-
scheiben aus dem Programm
Busch-balance® S|

Art.-Nr.: 1747 BSI-84

UP-WLAN-Accesspoint
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 8186/31
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 1803-84

HDMI-Anschlussdose
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 0261/32
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1766-84



KOMMUNIKATION

Abdeckplatte fur einen
Modular-Jack-Einsatz
Art.-Nr.: 2561-84

Antennensteckdose
Abdeckplatte 4-fach
von Hirschmann
Art.-Nr.: 1743-04-84

Cinch-Buchse zur Montage
in Kommunikationsadaptern
Art.-Nr.: 0263/04

Stereo-Lautsprecher-
Anschlussdose
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 0248/04-101
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1766-84

Unterputz-Potenzial-
ausgleichsstecker 2-fach
Art.-Nr.: 2095 UC-84
Rahmen future® linear
studioweil3

Art.-Nr.: 1721-184K

Mini-Klinken-Buchse

3,5 mm zur Montage in
Kommunikationsadaptern
Art.-Nr.: 0264

SCHALTER UND STECKDOSEN

Antennensteckdose
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 0230-101
Zentralscheibe mit zwei
Anschlissen

Art.-Nr.: 1743-84

Antennensteckdose
Abdeckplatte 4-fach
von Ankaro

Art.-Nr.: 1743/10-04-84

Zentralscheibe fur XLR
Art.-Nr.: 2553-84

Abdeckung fur Befehlsgerate
mit 22,5 mm @ ohne Spreize
Zentralscheibe mit Tragring
Art.-Nr.: 2533-84

Rahmen future® linear
studioweil3

Art.-Nr.: 1721-184K

BNC-F Durchfiihrungs-
buchse zur Montage in
Kommunikationsadaptern
Art.-Nr.: 0262

Antennensteckdose
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 0232-101
Zentralscheibe fur
Radio/TV/SAT
Art.-Nr.: 1743-84

Abdeckung fur BNC-

und TNC-Buchsen
Zentralscheibe mit Tragring
Art.-Nr.: 1750-84

Rahmen future® linear
studioweil3

Art.-Nr.: 1721-184K

21
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Ubersicht der Funktionen am Beispiel
future® linear

KOMMUNIKATIONSSYSTEM DER FIRMA HOMEWAY

O Weitere Produkte
auf Anfrage.

Zentralplatte TV-Modul/LAN  Zentralplatte TV-Modul Zentralplatte TAE/TAE Zentralplatte LAN/TAE
Art.-Nr.: MU1743-84/EK13S Art.-Nr.: MU1743-84/TV Art.-Nr.: MU1743-84/EK6 Art.-Nr.: MU1743-84/EK11
Rahmen future® linear Rahmen future® linear Rahmen future® linear Rahmen future® linear
studioweil studioweil3 studioweil3 studioweil3

Art.-Nr.: 1721-184K Art.-Nr.: 1721-184K Art.-Nr.: 1721-184K Art.-Nr.: 1721-184K

USB-LADESTATIONEN

SCHUKO® USB-Steckdose USB-Ladestation USB-Netzteil-Einsatz Busch-powerDock-Einsatz
UP-Einsatz mit integriertem, UP-Einsatz UP-Einsatz Art.-Nr.: 6473 U
erhéhtem Berlhrungsschutz Art.-Nr.: 6474 U Art.-Nr.: 6472 U-101 Ladeschale mit
Art.-Nr.. 20 EUCBUSB-84 Zentralscheibe Zentralscheibe Apple Lightning Anschluss
Rahmen future® linear Art.-Nr.: 6478-84 Art.-Nr.: 1766-84 Art.-Nr.: 6473
studioweil3 USB-C Anschluss
Art.-Nr.: 1721-184K Art.-Nr.: 6473/11
DIMMER
O  Weitere
D Informationen
finden Sie im
Kapitel Dimmer.
Drehdimmer Tastdimmer Busch-Memory-Seriendimmer®
UP-Einsatz UP-Einsatz UP-Einsatz
Art.-Nr. 2112 U-101 Art.-Nr.: 6593 U Art.-Nr.: 6565 U
Zentralscheibe mit Drehknopf, Bedienelement mit Bedienelement mit
Bef.-Mutter und Glimmlampe  Glimmlampe Glimmlampe

Art.-Nr.. 6540-84-102 Art.-Nr.: 6543-84-101 Art.-Nr.: 6545-84



SCHALTER UND STECKDOSEN

BUSCH-WACHTER®

Weitere Informationen
finden Sie im Kapitel
Bewegungs- und
Présenzmelder.

—10

Busch-Wachter® 180 UP-Sensor Busch-Wachter® 180 UP-Sensor Busch-Komfortschalter®
Komfort Il mit Selectlinse Komfort Il mit Multilinse UP-Einsatz

UP-Einsatz UP-Einsatz Art.-Nr.: 6815 U-101
Art.-Nr.: 6401 U-102 Art.-Nr.: 6401 U-102 Bedienelement mit
Komfortsensor 180 UP Komfortsensor 180 Multilinse Orientierungslicht, s. S. 62
Art.-Nr.: 6800-84-104 Art.-Nr.. 6800-84-104M Art.-Nr.: 6815-84-101

RAUMTEMPERATURREGLER (RTR)

O Weitere Informationen
finden Sie im Kapitel
Elektronik.

UP-Raumtemperaturregler UP-Raumtemperaturregler UP-Raumtemperaturregler Raumtemperaturregler
UP-Einsatz mit Zeitsteuerung  UP-Einsatz UP-Einsatz mit Zeitsteuerung UP-Einsatz mit Offnerkontakt
und Fernfuhler Art.-Nr.: 1095 UF Art.-Nr.: 1098 U-101 Art.-Nr.: 1094 UTA
Art.-Nr.: 1098 UF-101 Zentralscheibe mit Zentralscheibe Zentralscheibe
Zentralscheibe Schiebeschalter fur Art.-Nr.: 6435-84 Art.-Nr.: 1794 TA-84
Art.-Nr.: 6435-84 Nachtabsenkung

Art.-Nr.: 1795-84

Komfortregler UP-Einsatz
mit Schiebeschalter fur
Nachtabsenkung
Art.-Nr.: 1095 UTA
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 17795 TA-84

Raumtemperaturregler
UP-Einsatz mit
Wechslerkontakt
Art.-Nr.: 1097 U
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1794-84

Raumtemperaturregler
UP-Einsatz mit
Wechslerkontakt
Art.-Nr.: 1097 UTA
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 17794 TA-84

Raumtemperaturregler
UP-Einsatz mit
Offnerkontakt

Art.-Nr.: 1096 U bzw.
1096 UTA
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1795-84

Raumtemperaturregler
UP-Einsatz mit Offnerkontakt
Art.-Nr.: 1094 U
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 1794-84

Raumtemperaturregler
(Heizen und Kuhlen)
UP-Einsatz mit zwei
unabhdngigen SchlieBern
Art.-Nr.: 1099 UHKEA,
1099 UHK
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 1795 HKEA-84

Raumtemperaturregler
UP-Einsatz mit Offnerkontakt
Art.-Nr.: 1095 U
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 1795-84

Busch Raumluftsensor® CO2
Art.-Nr.: 1091 U
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 6435-84
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Ubersicht der Funktionen am Beispiel
future® linear

JALOUSIE

Jalousieschalter/-taster
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 2000/4 US
Wippe mit Aufdruck
Art.-Nr.: 1785 JA-84

Jalousieschalter/-taster
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 2712 USL-101
Zentralscheibe mit Profilhalb-
zylinder und Beschriftungsfeld
Art.-Nr.: 1755 SL/PZ-84-101

BUSCH-TIMER®

Standard-Timer-
Bedienelement
UP-Einsatz
Art.-Nr.: 6456-101
Art.-Nr.: 6418 U
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 6435-84

Busch-balance® SI

Busch-Zeitschaltuhr
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 1070 U
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1770-914-102

Jalousieschalter/-taster
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 2712 U
Zentralscheibe mit Drehgriff
und Aufdruck

Art.-Nr.: 1740-84

Standard-Timer-
Bedienelement
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6456-101 + 6418 U
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 6435-84

Komfort-Timer-
Bedienelement

UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6455-101

(z.B.) Art.-Nr.: 6411 U-101, 6411
U/S-101, 6401 U-102, 6593 U,
6550 U-101, 6524 U
Zentralscheibe

Art.-Nr.. 6435-84

Busch-balance® SI

Busch-Zeitschaltuhr
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 1071 U
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1771-914-102

Busch-Rollladen-
Komfortschalter

UP-Einsatz fahrt Zwischen-
positionen entsprechend der
Position des Drehknopfes
an, mit Zeitfunktion

Art.-Nr.: 6419 U
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 6436-84

Komfort-Timer-
Bedienelement
UP-Einsatz
Art.-Nr.: 6455-101 +
6411 U-101
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 6435-84

Busch-Kurzzeittimer
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6465 U-101
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 6435-84

Busch-Zeitschaltuhr
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 1070 U
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1770-84-103

Jalousieschalter/-taster
UP-Einsatz mit Aufdruck
Art.-Nr.: 6418 U
Bedienelement

Art.-Nr.: 6430-84-102

Busch-Zeitschaltuhr
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 1071 U
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1771-84-103

O Weitere Informationen
finden Sie im Kapitel
Elektronik.



LED-LICHT

Busch-iceLight®

UP-Einsatz

Art.-Nr.. 2062 U

Wandmodul mit einer bzw.
funf Lichtrichtungen

(in diversen Dekors erhaltlich)

Art.-Nr.: 2068/11-84/2068/14-84

SICHERHEIT

Busch-Infoline®
Ruf-Set fur
Behinderten-WC
Art.-Nr.: 1510 UC-84

Busch-Infoline®

UP-Einsatz

Art.-Nr.: 1520/1 UKZ
Signaltaster mit Zugschnur
und Beschriftungsfeld
Art.-Nr.: 1572 CN-84

Busch-Infolicht
UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2062 U
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1716-84

Busch-Infolicht
UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2062 U
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1716-84

Busch-Infoline®
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 1518 U
Blindabdeckung mit
Beschriftungsfeld
Art.-Nr.: 1576 CN-84

SCHWESTERNRUFSYSTEM DER FIRMA TUNSTALL

Rufzugtaster/
WC, wasser-
geschutzter
Taster mit zwei
Beruhigungs-
lichtern zur
Auslésung von
WC-Rufen
durch Zug-
betatigung
Art.-Nr.:

77 0215 01 F

O Diese Artikel-Nummern

Ruftaster
Wassergeschitzter Taster
mit zwei Ruftasten und
Beruhigungslicht zum
Auslésen von Rufen
Art.-Nr.. 77 0211 00 F

sind von der Firma Tunstall.

Busch-Infolicht
UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2062 U
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 1716-84

Busch-Infoline®
UP-Einsatz
Art.-Nr.: 1515 U-12

Zentralscheibe mit rotem Licht-

fenster und Beschriftungsfeld
Art.-Nr.: 1573 CN-84

Busch-Infoline®
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 1566 U
Kontrollanzeige 6-fach,
beleuchtbar mit
Beschriftungsfeld
Art.-Nr.: 1575 CN-84

Ruftaster/WC mit Abstell-
taste, wassergeschitzter
Taster mit Ruftaste und
Beruhigungslicht zum
Auslésen von WC-Rufen
Art.-Nr.: 77 0217 00 F

SCHALTER UND STECKDOSEN

Busch-steplight®
SCHUKO® Steckdose
UP-Einsatz mit sep. schalt-
barer LED-Beleuchtung
Art.-Nr.: 20 EUCBLI-84
Rahmen future® linear
studioweil3

Art.-Nr.: 1721-184K

Busch-Infoline®
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 1520/1 UK
Signaltaster mit
Beschriftungsfeld
Art.-Nr.: 1571 CN-84

Alarmtaster
Wassergeschutzter Taster
mit zwei Alarmtasten und
Beruhigungslicht zur
Auslésung von Alarmrufen,

wenn die Personalanwesenheit

im Raum eingeschaltet ist
Art.-Nr.: 77 0214 00 F

UP-Einsatz

Art.-Nr.: 2061/2661 U
Zentralscheibe fur
Lichtsignal

Art.-Nr.: 1756-84

O Weitere Informationen
finden Sie im Kapitel
Busch-Rufsysteme.

Wassergeschutzter Taster
mit zwei Anwesenheits-
tasten und Erinnerungslicht
zum Ein- und Ausschalten
der Personalanwesenheit
fur zwei unterschiedliche
Personalgruppen

Art.-Nr.: 77 0212 00 F
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Ubersicht der Funktionen am Beispiel

future® linear

ZETTLER® RUFSYSTEME

O Weitere Informationen
finden Sie im Kapitel
Zentralscheibe Neutral Busch-Rufsysteme.
Art.-Nr.: 17790-590-84

Als Abdeckung fur Ruftaster  Als Abdeckung fur Ruftaster:  Als Abdeckung fur Ruftaster:  Als Abdeckung fur

far Patienten oder WC-Ruf Patientenruf/Schwesternnotruf Patientenruf, Ruf-Abstelltaste  Ruftaster: Patientenruf und
Art.-Nr.: 1790-591-84 und Anwesenheitstaster und Universalsteckvorrichtung  Universalsteckvorrichtung
Art.-Nr.: 17790-592-84 Art.-Nr.: 1790-593-84 Art.-Nr.: 1790-594-84

KRANKENHAUS-SYSTEME ACKERMANN, CLINO SYSTEM

Als Abdeckung fur Als Abdeckung fur Abstelltaster Als Abdeckung fur Abstelltaster Als Abdeckung far
Ruf-/Abstelltaster mit LED-Erinnerungslampe mit LED-Erinnerungslampe Abstelltaster
Art.-Nr.: 2548-642 B-84 Art.-Nr.: 2548-642 C-84 Art.-Nr.: 2548-642 D-84 Art.-Nr.: 2548-642 E-84

O Fur Zettler Varioline
Einsatze der Serie 127.

Fur Ruftaster Als Abdeckung fur Fur Rufmodul mit Ruftaster
Mit roter Ruftaste Ruftaster "Arztruf" und Steckkontakt
Art.-Nr.: 2548-022 A-84 Mit blauer Ruftaste Mit roter Ruftaste

Art.-Nr.: 2548-022 AR-84 Art.-Nr.: 2548-071 E-84

Als Abdeckung far
Universalsteckvorrichtung. Zum
Anschluss von: Handtastern mit
max. 2 Ruf- und 2 Lichttastern,
Diagnose- und Perfusorgeraten
oder automatischen Rufge-
rgten, z. B. Schaltwdchtern
Art.-Nr.: 1790-595-84

Als Abdeckung fur
Dienstzimmereinheit
Art.-Nr.: 2548-642 BD-84



ACKERMANN RUFSYSTEME

Fur Rufmodul mit Ruftaster
und Steckkontakten

Mit roter Ruftaste

Art.-Nr.: 2548-071 D-84

Mit roter Ruftaste
Art.-Nr.: 2548-022 B-84

Als Abdeckung fur Rufeinheit
als Diagnostik-/Steckkontakt
Art.-Nr.: 2548-020 E-84

Art.-Nr.: 2548-046 A-84

TURZUTRITTSKONTROLLE VON MIDITEC

Anzeigeeinheit fur DND/MUR  Hotelleser mit Anzeige fur
mit Klingeltaster DND/MUR mit Klingeltaster
Art.-Nr.. H420BJE Art.-Nr.. HRC420BJE

Intelligenter Cardschalter
als Energiesparterminal
Art.-Nr.: HR910BJE

Turgong
(3-Ton)
Art.-Nr.: H940BJE

BUSCH-RADIO

Busch-Radio iNet
UP-Einsatz
Art.-Nr.: 8216 U
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 8252-84

Busch-DigitalRadio
UP-Einsatz
Art.-Nr.: 8215 U
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 8252-84

Als Abdeckung fur Zugtaster

Fur Ruftaster mit Steckkontakt Als Abdeckung fur Rufeinheit
als Diagnostik-/Steckkontakt
Art.-Nr.: 2548-020 F-84

Hotelleser
Art.-Nr..: HRC400BJE

HOTEL

Cardschalter UP-Einsatz
Art.-Nr.: 2025 U
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 1792-84

Busch-Radio BTconnect
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 8217 U
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 8252-84

SCHALTER UND STECKDOSEN

Als Abdeckung fur Rufeinheit
als Steckkontakte
Art.-Nr.: 2548-020 D-84

Taster fur DND (ON/OFF)
Art.-Nr.: H920BJE/DND

UP-Einsatz mit geschlos-
sener Oberflache mit
Aufdruck DO NOT DISTURB/
MAKE UP ROOM

Art.-Nr.: 1786/11-84,

2029 UC-84 (230V),

2029/12 UC-84 (24V)

Busch-Bluetooth Receiver
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 8219 U
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 8252-84

Als Abdeckung fir Rufeinheit
als Diagnostik-/Steckkontakt
Art.-Nr.: 2548-021 G-84

O Diese Artikel-Nummern
sind von der Firma
Miditec.

Serienschalter/Doppeltaster
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 2028 UK (230V),
2028/12 UK (24V)
Serienschalter mit Aufdruck
DO NOT DISTURB/MAKE UP
ROOM

Art.-Nr.: 1785/11 K-84

Lautsprechereinsatz
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 8223 U

5 c¢m nur far UP-DigitalRadio
Art.-Nr.: 8253-84
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Ubersicht der Funktionen am Beispiel
future® linear

ZIGBEE LIGHT LINK

Wandsender
ZigBee Light Link
1-Kanal

Art.-Nr. 6735/01-84

ENOCEAN (EASYSENS)

Batterieloser Funkschalter
mit wartungsfreiem
Energiegenerator EasySens,
2-Kanal-Licht

Art.-Nr.: 342971

BUSCH-FREE@HOME®

Sensoreinheit 1-fach,
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6221/1.0
Wippe 1-fach

mit Symbol ,Licht”
Art.-Nr.: 6231-10-84

Sensoreinheit 2-fach,
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6221/2.0

Wippe 2-fach, links/rechts
mit Symbol ,Licht”
Art.-Nr.: 6231-21-84 +
6231-22-84

Wandsender
ZigBee Light Link
2-Kanal

Art.-Nr. 6736/01-84

Batterieloser Funkschalter
mit wartungsfreiem
Energiegenerator EasySens,
4-Kanal-Licht

Art.-Nr.: 342988

Sensoreinheit 1-fach,
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6221/1.0
Wippe 1-fach

mit Symbol ,Dimmer”
Art.-Nr.: 6234-10-84

Sensoreinheit 2-fach,
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6221/2.0

Wippe 2-fach, links/rechts
mit Symbol ,Jalousie”
Art.-Nr.: 6232-20-84, 2x

Wandsender
ZigBee Light Link
4-Kanal

Art.-Nr. 6737/01-84

Batterieloser Funkschalter
mit wartungsfreiem
Energiegenerator EasySens,
2-Kanal-Jalousie

Art.-Nr.: 365567

Sensoreinheit 1-fach,
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6221/1.0
Wippe 1-fach

mit Symbol ,Jalousie”
Art.-Nr.: 6232-10-84

Sensoreinheit 2-fach,
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6221/2.0

Wippe 2-fach, links/rechts
mit Symbol ,Jalousie” und
Symbol ,Licht”

Art.-Nr.: 6231-21-84 +
6232-20-84

Zwischenstecker,
Schalter

ZigBee Light Link
Art.-Nr. 6717-84

Batterieloser Funkschalter
mit wartungsfreiem

Energiegenerator EasySens,

4-Kanal-Jalousie
Art.-Nr.: 350853

Sensoreinheit 1-fach,
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6221/1.0
Wippe 1-fach

mit Symbol ,Szene"
Art.-Nr.: 6233-10-84

Sensoreinheit 2-fach,
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6221/2.0

Wippe 2-fach, links/rechts
mit Symbol ,Dimmer" und
Symbol ,Szene"

Art.-Nr.: 6234-21-84 +
6233-22-84

O Weitere Informationen
finden Sie im Kapitel
Lichtsteuerung.

O Diese Artikel-Nummern

sind von der Firma
Thermokon.

Raumtemperaturregler
far Busch-free@home®
Art.-Nr.: 6224/2.0
Zentralscheibe

fur Raumtemperaturregler
Art.-Nr.: 6235-84

Bewegungsmelder/
Schaltaktor 1-fach,
far Busch-free@home®
Art.-Nr.: 6215/11-84



ABB I-BUS® KNX

Bedienelement 1-fach mit
integriertem Busankoppler
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6125/01-84-500

KNX-Sensor
Busankoppler
Art.-Nr.: 6120/12-101-500

Bedienelement 1-/2-fach mit

Farbkonzept
Art.-Nr.: 6125/02-84-500

Busch-Wachter® 180
Sensor Standard Select
UP-Einsatz mit integriertem
Busankoppler
Busch-Wachter® 180
Art.-Nr.: 6122/10-84-500

Raumtemperaturregler mit
COz2-/Feuchte-Sensor
Art.-Nr.: 6109/28-500
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 6109/03-84

Bedienelement 2-fach mit
integriertem Busankoppler
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6126/01-84-500

KNX-Sensor
Busankoppler

Art.-Nr.: 6120/12-101-500
Bedienelement 2-/4-fach
mit Farbkonzept
Art.-Nr.: 6125/02-84-500

Busch-Wachter® 180
UP-Sensor Komfort Il mit
Multilinse

UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6120/12-101-500
Busch-Wachter® 180
UP-Sensor

Art.-Nr.: 6122/02-84-500

Raumtemperaturregler
Objektbereich
Heiz-/Kuhlbetrieb

Art.-Nr.: 6109/28-500
Zentralscheibe fur Raum-
temperaturregler Objektbe-
reich mit Heiz-/Kuhlbetrieb
Art.-Nr.: 6541-84

Bedienelement 4-fach mit
integriertem Busankoppler
UP-Einsatz

Art.-Nr.: 6127/01-84-500

KNX-Sensor
Busankoppler

Art.-Nr.: 6120/12-101-500
Bedienelement 4-/8-fach
mit Farbkonzept

Art.-Nr.: 6127/02-84-500

Taster-Ankopplung 2-fach mit

integriertem Busankoppler
Art.-Nr.: 6108/06-500

Wippe fur Taster-Ankopplung

Art.-Nr.: 6230-10-84

Raumtemperaturregler
mit Display

Art.-Nr.: 6109/18-500
Zentralscheibe
Art.-Nr.: 6236-84

SCHALTER UND STECKDOSEN
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Weitere Informationen finden Sie
im Kapitel Geb&udesystemtechnik.
Informationen zum Beschriftungstool finden

Sie auf Seite 251 oder im Internet unter
busch-jaeger-beschriftungstool.de

KNX-Sensor

Busankoppler

Art.-Nr.: 6120/12-101-500
Bedienelement 2-/4-fach
Raumtemperaturregler mit
Farbkonzept

Art.-Nr.: 6128/28-84-500

Raumtemperaturregler mit
Universaleingang 5-fach
Art.-Nr.: 6109/18-500
Zentralscheibe

Art.-Nr.: 6109/03-84

KNX-Sensor

Busankoppler

Art.-Nr.: 6120/12-101-500
Bedienelement 3-/6-fach
mit Infrarotschnittstelle mit
Farbkonzept

Art.-Nr.: 6129/01-84-500

Taster-Ankopplung 4-fach mit
integriertem Busankoppler
Art.-Nr.: 6108/07-500
Doppelwippe fur Taster-
Ankopplung

Art.-Nr.: 6230-20-84

O  Weitere Informationen
finden Sie im Kapitel

29
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Ubersicht der Funktionen am Beispiel

future® linear

RAHMEN: FUTURE®
LINEAR

future® linear Abdeckrahmen
sind von 1- bis 5-fach
erhaltlich.

future® linear
Abdeckrahmen 1-fach
Art.-Nr.: 1721-184K

future® linear Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und
Beschriftungstrager sind

von 1- bis 4-fach erhdltlich.

future® linear Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und
Beschriftungstrager 1-fach
Art.-Nr.: 1721-184 NSK

future® linear Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und
Beschriftungstréger
waagerecht sind von

2- bis 4-fach erhailtlich.

future® linear Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und Beschrif-
tungstrager 2-fach waagerecht
Art.-Nr.: 1732-184 NS

future® linear Abdeckrahmen
rot sind von 1- bis 2-fach
erhdltlich.

future® linear
Abdeckrahmen 1-fach rot
Art.-Nr.: 1721-12-182K

RAHMEN: FUTURE®
O—> future® Abdeckrahmen sind
von 1- bis 5-fach erhdltlich.

future® Abdeckrahmen 1-fach
Art.-Nr.: 1721-184

AUFPUTZ-GEHAUSE

Aufputz-Gehduse 1-fach fur  Aufputz-Gehduse 2-fach fur
Gerate mit voller Abdeck- Gerdte mit voller Abdeck-
platte aus dem UP-Programm  platte aus dem UP-Programm
Art.-Nr.: 1701-84 Art.-Nr.: 1702-84

future® linear
Abdeckrahmen 2-fach
Art.-Nr.: 1722-184K

Abdeckrahmen 3-fach
Art.-Nr.: 1723-184K

future® linear Abdeckrahmen
mit Sichtfenster und
Beschriftungstréager

2-fach

Art.-Nr.: 1722-184 NSK

3-fach waagerecht
Art.-Nr.: 1733-184 NSK

4-fach waagerecht
Art.-Nr.: 1734-184 NS

future® linear
Abdeckrahmen 2-fach rot
Art.-Nr.: 1722-12-182K

Abdeckrahmen 2-fach
Art.-Nr.: 1722184

Abdeckrahmen 3-fach
Art.-Nr.: 1723-184

Aufputz-Gehduse 3-fach fur
Gerdte mit voller Abdeck-
platte aus dem UP-Programm
Art.-Nr.: 1703-84

Abdeckrahmen 4-fach
Art.-Nr.: 1724-184K

Abdeckrahmen 5-fach
Art.-Nr.: 1725-184K

3-fach
Art.-Nr.: 1723-184 NSK

4-fach
Art.-Nr.: 1724-184 NSK

Abdeckrahmen 4-fach
Art.-Nr.: 1724-184

Abdeckrahmen 5-fach
Art.-Nr.: 1725-184

Kanaleinfihrung fur
Aufputz-Gehduse
Art.-Nr.: 2087-84

O Beispiele fur beschrift-
bare Rahmen siehe
Seite 33.

Erfillung der Unfallver-
hutungsvorschriften fur
Schulen und Kindergar-
ten, Eckradien > 2 mm.

/0

Leitungseinfuhrung fur
Aufputz-Gehduse
Art.-Nr.: 2088-84



Schalter-Einsatze

UP-EINSATZE 10 AX

Wippschalter-Einsatz

Aus- und Wechselschaltung,
10 AX

Art.-Nr.: 2000/6 US

Preis: 23,08 €

Wipptaster-Einsatz
1-polig, SchlieBer
(Arbeitsstrom), 10 AX
Art.-Nr.: 2020 US-201
Preis: 23,07 €

UP-EINSATZE 16 AX

Aus- und Wechselschaltung,
16 AX

Art.-Nr.: 2400/6 US

Preis: 14,21 €

Wippschalter-Einsatz
2-polig, Ausschalter,
16 AX

Art.-Nr.: 2000/2 US-101
Preis: 21,26 €

Wippschalter-Einsatz
Serienschaltung,

10 AX

Art.-Nr.: 2000/5 US
Preis: 23,08 €

Jalousieschalter-Einsatz
1-polig, Schalter, 10 AX
Art.-Nr.: 2000/4 US
Preis: 23,08 €

Wippkontrollschalter-Einsatz
Serienschaltung,

16 AX

Art.-Nr.: 2400/5 USK

Preis: 31,58 €

Wippschalter-Einsatz
Serienschaltung,

16 AX

Art.-Nr.: 2400/5 US
Preis: 19,06 €

Wipptaster-Einsatz

2 x 1-polig, 2 SchlieBer,

10 AX

Art.-Nr.: 2020 US-205-101

Preis: 22,94 €

Jalousieschalter-Einsatz

2-polig, 10 AX
Art.-Nr.: 2712 U
Preis: 3317 €

Wippschalter-Einsatz
Kreuzschaltung,

16 AX

Art.-Nr.: 2400/7 US
Preis: 22,10 €

Wippkontrollschalter-Einsatz

SCHALTER UND STECKDOSEN

Jalousieschalter-Einsatz
1-polig, 10 AX

Art.-Nr.: 2713 U

Preis: 24,26 €

Wippschalter-Einsatz
Wechsel/Wechsel-Schaltung,
16 AX

Art.-Nr.: 2400/6/6 US-101
Preis: 28,63 €

Aus- und Wechselschaltung mit N-Klemme,

16 AX
Art.-Nr.: 2400/6 USK
Preis: 27,77 €
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Spezielle Schalter und Steckdosen

Steckdosen mit integriertem,

erhdhtem Beriihrungsschutz

» Schutzeinrichtung ist fest mit Abdeckung
verbunden.

» Einstecktiefe des Steckers bleibt erhalten und
alle Normen werden weiterhin erfUllt.

Servicesteckdose mit erh. Beriihrungsschutz

» Erleichtert das Entfernen von ,festsitzenden”
Winkelsteckern

» Vor allem bei feuchten Handen hilfreich

» Kombinationsfahig

» Art.-Nr.: 20 EUCBDR-914

Objektsteckdose mit erh. Beriihrungsschutz

» Beglnstigt ein schrages Herausziehen des
Steckers aufgrund nachgebender Seitenwdande

» Senkung der Instandhaltungskosten, weil die
Steckdose nicht aus der Wand gerissen wird

» Art.-Nr.: 20 EUAB-914

Sondersteckdose mit durchgefdrbtem Sockel

» Informationen Uber die besondere Verwendung
der Steckdose bleiben aufgrund des farbigen
Steckdosensockels auch bei abgenommener
Abdeckung, z.B. wahrend Renovierungsarbeiten,
erhalten.

» Wahlweise in Grin, Rot oder Orange erhdltlich

SCHUKO® Steckdose mit anschraubbarem
Tragrahmen
» Steckdosen fur den &ffentlichen Bereich mit

Schrauben zur Montage
sind nicht im Lieferumfang
enthalten. Nur Einzelmon-
tage moglich.

—10

erhdhtem Vandalismus, wie z.B. in Schulen

und offentlichen Gebd&uden
» Art.-Nr.: 20 EUJSR-214

*Alle mit diesem Siegel gekennzeichneten Produkte sind sorgfaltig gepriift und entsprechen der VDI-Richtlinie 6008. Das ,GGT-Siegel”
der Deutschen Gesellschaft fur Gerontotechnik (gerontotechnik.de) bestatigt die Eignung fur barrierefreies Wohnen.
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UP-Gerdte mit Alu-Druckguss-

Abdeckungen (IP 41)

» MaBe: 86 x 86 mm

» Montageart: Gerdte kénnen nur einge-
putzt werden. Hohlwandmontage nicht

standardmaBig méglich. Gehéuse UP mit SCHUKO® Steckdose SCHUKO® Steckdose
Klappdeckel mit Klappdeckel seitliche/schrage Ansicht

Einsatzgebiete: fir stark mechanisch beanspruchte Bereiche, wie z.B. Sportstatten

Einsatzméglichkeiten: Wand- oder Bodenmontage, bei ausschlielich trocken zu reinigenden FuBbdden, wie z.B. Teppichbdden
Material: Oberteil: Aludruckguss; Einsatz: hochbelastbarer Kunststoff

Beschriftbare Rahmen Busch-balance® SI

01 Schalterkombination 02 Wenn der Baufortschritt es erlaubt, werden die Beschrif- 03 AbschlieBend noch die 04 Wird z.B. bei Malerarbei-
kann vollsténdig tungsfelder eingesteckt und die Beschriftungstréger Sichtfenster einklipsen ten der Abdeckrahmen
montiert werden. beim Eindriicken auf den Tragrahmen geklebt. Dadurch entfernt, verbleibt die

findet automatisch eine Ausrichtung statt, so dass der Beschriftung auf dem
Beschriftungstréger gerade auf dem Tragrahmen sitzt. Tragrahmen.

Beschriftungsfeld auf Tragrahmen

» Information Uber die Funktion der Schalter
bleibt aufgrund des auf dem Tragrahmen
befestigten Beschriftungsfelds auch bei
abgenommener Abdeckung erhalten.

Beispiel: Lichtschaltereinsatz Beispiel: alpha
Reflex Sl Linear Rahmen: exclusive

Beschriftungsfeld im Abdeckrahmen

» Das Beschriftungsfeld wird in den
Abdeckrahmen eingeklickt. Beschriftbar
mit Standard-Beschriftungsgerdaten,
wie z. B. P-touch.

Beispiel: Lichtschaltereinsatz
future® linear
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Sonderlosungen

Farbe, Beschriftung und Aufdruck farbe schlieBen ein Verwechseln mit herkdmm-
Gerade im Zweckbau, in dem viele Menschen lichen Steckdosen aus. Fur spezielle Winsche sind
arbeiten, ist die Sicherheit oberstes Gebot. Sonderanfertigungen moglich, z.B. Steckdosen
Farbige Steckdosen oder Schalter mit entspre- mit LED-Licht, durchgefarbtem Sockel, gefarbtem
chender Aufschrift signalisieren eine besondere Rahmen, Beschriftungsfeld und Aufdruck. Design
Verwendung. Sicherheit bedeutet aber auch, bestimmt das Bewusstsein. |hr Corporate Design
Investitionen zu schitzen. Wie z.B. lhre Computer kann mit Laser oder Tampondruck dezent auf die
oder Server. Die EDV-Steckdosen mit Uberspan- Wippe des Lichtschalters appliziert werden.

nungsschutz (Protector-Steckdosen) in Sonder-

Busch-Duro 2000° S| Linear Busch-Protector Busch-Duro 2000° S| Linear SCHUKO® Steckdose
Steckdose in Sonderfarbe Orange und Sonder- in Sonderfarbe Grin und Sonderdruck (Laser) mit
druck (Laser) mit Beschriftungsfeld Beschriftungsfeld mit und ohne Kontrolllicht

Art.-Nr.: 20 EUCBL-13-212

Allwetter 44° Klappdeckel (geschlossen) mit Funk- Allwetter 44° mit transparentem Klappdeckel IP 44
tionsanzeige, Beschriftungsfeld und mit integrier- und Beschriftungsfeld
tem, erhdhtem BerUhrungsschutz

O Bitte vorab Moglichkeiten und
Lieferzeiten Uber lhren AuBen-
dienstmitarbeiter klaren.

Allwetter 44° Klappdeckel (gedffnet)

mit Funktionsanzeige, Beschriftungsfeld und mit
integriertem, erhéhtem Berthrungsschutz (Span-
nungsanzeige: Steckdose mit Funktionsanzeige
20 EUCBL-13-212) der Steckdose, Beschriftung SV
(gran) oder BSV (orange)

Art.-Nr.: 20 EUGK-BLN-13-101 griin

Art.-Nr.: 20 EUGK-BLN-14-101 orange

Allwetter 44° in gelb
Zentralscheibe fur Notaus Art.-Nr.. MU2533-15-34
(Allwetter 44°)

O ABB bietet eine Komplett-
|6sung an, bestehend aus:
Zentralscheibe Busch-balance®,
Art.-Nr. 2533-914-15
Einbau-Befehlsgeber,

Art.-Nr. MPEB3-10R
Kontakt-Block-Halter,
Art.-Nr. MCBH-00
Kontakt-Block 1 x Offner,
Art.-Nr. MCB-01
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Customized for you

Individualitat zeigt sich oft subtil in Details — im
privaten Wohnbereich genauso wie im Geschdafts-
leben. Deshalb bieten wir fur anspruchsvolle Kun-
den auch attraktive Lésungen zur Personalisierung
von Schalter-Designs. Zur harmonischen Abrun-
dung einer hochwertigen Innenausstattung, als
originelles Prasent oder einfach nur als Hingucker!

Beliebige Motive konnen wahlweise farbig auf die
Bedienelemente unterschiedlichster Schalterpro-
gramme gedruckt oder in schwarz/weil3 per Laser
aufgebracht werden.

Auch auf Metallwippen sind Laser-Applikationen
moglich!

Ansprechende Beschriftungen Orientierung an der KlingelEindeutige Prasente Logos stérken die
in Buro- und Geschaftsrédumen Kennzeichnung jeder Etagen-Klingel, z.B. Identifizierung mit dem Verein
im Zweckbau Etagen im Zweckbau

Harmonische Integration von Schéne Erinnerungen berihren Kreative Fantasie schafft sich
Architektur und Raumgestaltung jeden Tag aufs Neue ein eigenes Design-Konzept

Technische Beratung zur
Umsetzung durch den
Zentralen Vertriebsservice
unter 02351 956-1600

—10
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Busch-Jaeger Fanschalter

Licht schalten und Farbe bekennen. Auch zu
Hause. Mit den Bundesliga Fanschaltern aus
unserer Lichtschalterserie Busch-axcent® holen
Sie sich lhren Lieblingsverein direkt nach Hause.

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: 2000/6 UJ/01 Art.-Nr.: 2000/6 UJ/02 Art.-Nr.: 2000/6 UJ/03
Preis: 3542 € Preis: 3542 € Preis: 3542 €

Art.-Nr.:

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN

Art.-Nr.: 2000/6 UJ/04 Art.-Nr.: 2000/6 UJ/05 Art.-Nr.: 2000/6 UJ/08
Preis: 3542 € Preis: 3542 € Preis: 3542 €

Zu den Fanschaltern O Weitere Varianten sind im Internet im

sind auch die pas- D elektronischen Katalog vorhanden.

senden Steckdosen (busch-jaeger-katalog.de)

verflgbar. Individueller Druckservice Uber VS

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: 2000/6 UJ/09

Preis: 3542 €




Allwetter 44°® UP [P 44

Zwischenring mit
Klappdeckel

Der Zwischenring mit
Klappdeckel existiert in
4 verschiedenen Aus-
fuhrungen und in allen

Farben von Allwetter 44°.

O Daneben ein Aus-

|:| zug der moglichen
Einsatze aus dem
Schalterprogramm
Reflex SI.

oD

Schutz bei
jedem Wetter

..

Allwetter 44°

Dieses Programm trotzt mit Schutzart IP 44 Wind
und Wetter. Fur Werkstatt oder Terrasse ist die
bruchfeste und witterungsbesténdige Serie die
richtige Wahl.

BESTELLDATEN

Wippe fur Schalter/Taster

Art.-Nr.: 01 2106-31 (Braun)

02 2106-32 (WeiB)

03 2106-33 (Alusilber)

04 2106-34 (Alpinweif3)

05 2106-35 (Anthrazit)

01 02

Integration besonderer Anschliisse
Uber den Zwischenring mit Klapp-
deckel lassen sich viele Busch-Duro
2000° SI- bzw. Reflex SI-Einsétze
auch im AuBenbereich nutzen.
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Produktvorteile

» Schutzvorschrift IP 44

» Alle Gerate werden mit Dichtungsring geliefert.

» Einsatz in handelstblichen Unterputzdosen
moglich

» Speziallésungen wie zum Beispiel fur Telefon,
Antenne usw. sowie Sonderausfihrungen fur
den Krankenhausbereich

Jalousieschalter/ Jalousieschalter/
-taster -taster mit Drehgriff
Art.-Nr.: 2126-34 Art.-Nr.: 2142 DR-34

Serienschalter/
Doppeltaster
Art.-Nr.: 2105-34

Busch-Wdachter®
180 UP-Sensor
Art.-Nr.:
6800-34-102C

Profilhalbzylinder-
Tast-Rast-Schalter/
Taster

Art.-Nr.: 2155 PZ-34

Heizung-Notschalter
Art.-Nr.: 2102 H-34

01 Zwischenring mit Klappdeckel
Art.-Nr.: 2118 GK-34

02 Zwischenring mit

Klappdeckel und Beschriftungsfeld
Art.-Nr.: 2118 GKN-34

03 Zwischenring mit Klappdeckel und
abschlieBbar (verschieden schlieBend)
Art.-Nr.: 2118 GKSL-34

04 Zwischenring mit Klappdeckel und
Beschriftungsfeld, abschlieBbar (versch.
Art.-Nr.: 2118 GKSLN/11-34 oder gleich
schlieBend, Art.-Nr.: 2118 GKSLN-34)

Schutzart IP 44

Normerfullung IP 44 mit eingestecktem Konturen-
Stecker DIN VDE 0620, Teil 1 von 2013. Mit ande-
ren Steckern ist die Schutzart nicht gegeben.


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001731A1962,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001731A1775,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001731A1963,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001731A1593,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001731A1668,artikel.html
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ocean® AP P44

Einfache
Montage

ocean® P44

Produktvorteile

» Einheitliches Beschriftungsfeld fur
Schalter und Steckdosen (optional)

» Grof3flachige Beleuchtung der
Beschriftungsfelder durch LED

» Schnelle Montage durch Pozidrive-Schraube

» Einfaches AnschlieBen

» Durchschleifen des Schutzleiters per
Steckklemme

» Farblich passende Kanaleinfiihrung

Bestandiges Material, robuste Konstruktion

und geradliniges Design zeichnen ocean® aus.

Das wassergeschitzte Aufputzprogramm mit

Schutzart IP 44 ist montagefreundlich und

vielseitig. Das gesamte Sortiment ist in Grau/ 01
Blaugriin oder Alpinweil3 erhaltlich.

BESTELLDATEN

Art.-Nr.:

012601/6 WGL-53 (Grau/Blaugrin)

02 2601/6 SKW-54 (Alpinweil3)

03 20 EWSL-101-53 (Grau/Blaugrin) 04

04 2621 W-54 (Alpinweil3)

05 2621/4 W-53 (Grau/Blaugrin)

01 02

03 04

Taster-Ankopplung

01 Taster-Ankopplung 1-/2-fach fur ocean® mit
integriertem Busankoppler, Art.-Nr.: 6108/06-AP
02 Taoster fur Taster-Ankopplung 1-/2-fach fur
ocean® mit integriertem Busankoppler, Art.-Nr.:
2601/6 W-54

03 Taster-Ankopplung 2-/4-fach fur ocean® mit
integriertem Busankoppler, Art.-Nr.: 6108/07-AP
04 Taster fur Taster-Ankopplung 2-/4-fach fur
ocean® mit integriertem Busankoppler, Art.-Nr.:
2601/5 W-54

Doppelte Kabeleinfiihrung von oben

Aufgrund des groBen Anschlussraumes kann die
Zuleitung fur die Steckdose, die an einem sepa-
raten Stromkreis angeschlossen ist, im Mantel
bis zur Steckdose durchgefuhrt werden.

02 03

05

Kombinationsm&glichkeit

Mithilfe der Leitungsdurchfihrung sind ver-
schiedene Einsatze frei kombinierbar. Neben
DKS kdénnen auch andere Sondereinsdtze wie
Schlussel-, Wipp- oder Ddmmerungsschalter
integriert werden.

Die Kombination wirkt wie eine Einheit.
Art.-Nr.: 2601/6/20 EW-54

Art.-Nr.: 2138 W-54

Art.-Nr.: 2661 W-54 mit 2863-13-53


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001085A1613,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001085A1622,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA002083A0823,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001442A0474,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001442A0469,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006133A0224,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001085A1628,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006133A0226,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001085A1621,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001684A0327,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001761A1509,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001582A0328,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001563A0150,artikel.html
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Busch-Duro 2000° WDI AP P66

OO Produktvorteile

» Einheitliches Beschriftungsfeld fur Schalter

Bestdandig .
gegen und Steckdosen (optional)
Lésungsmittel » Grof3flachige Beleuchtung der Beschriftungs-
und Basen felder durch LED
R » Schnelle Montage durch Pozidrive-Schraube
» Einfaches AnschlieBen
» Durchschleifen des Schutzleiters per
Steckklemme

» Farblich passende Kanaleinfiihrung

Busch-Duro 2000° WDI BESTELLDATEN

wasserdicht Industrie (IP 66) Art-Nr: 2601/6 WDI

In Verbindung mit den Leitungseinfiihrungen ,

. . . Preis: 3249 €

Typ 2070 und 2071 ist dieses Programm bestan-

dig gegen die meisten aggressiven Ole, Fette,

Reinigungs- und Lésungsmittel, Kohlen-

wasserstoffe sowie organische und anorganische

Basen in gebrauchsublichen Konzentrationen.

Voraussetzung hierfur ist, dass gebrauchsubliche

Konzentrationen nicht Uberschritten werden.

Zusatzlich sind Kontaktteile, Schrauben und

Muttern aus oberflachenvergiteten Materi-

alien. Daher ist Busch-Duro 2000° WDI beson-

ders fUr den Einsatz in Industrie-, Gewerbe- und

landwirtschaftlichen Betrieben geeignet.

SCHUKO® Stecker mit SCHUKO® Steckdose

Bajonettverschluss Schlagfestes Gehdause fur

Passend zu den wasserdichten erschwerte Bedingungen.

Steckdosen ist auch ein SCHUKO®

Stecker erhdltlich, der Gber einen

Bajonettverschluss dicht verriegelt

werden kann.

Art.-Nr: 74 WD Art.-Nr: 2300 EWDI Wasserdichter

Aufputz IP 66


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA002211A0092,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA002083A0343,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001084A0797,artikel.html
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02

BUSCH-DIMMER®

Immer das perfekte Licht. In der modernen Raumgestaltung
spielt Licht eine wichtige Rolle. Es schafft Atmosphdére und
Gemutlichkeit. Gestaltet und kontrastiert. Setzt Architektur in
Szene. Oder leuchtet dezent im Hintergrund. Das hochwer-
tige Dimmersortiment von Busch-Jaeger ist die komfortable
und effiziente Basis flr die individuelle Lichtsteuerung. Privat
und gewerblich. Die Dimmer-Schnittstelle ist nicht standar-
disiert, es obliegt den Leuchtmittelherstellern kompatible
Produkte in den Herstellerinformationen mit anzufihren.
Unterschiedliche Einbausituationen kénnen zu abweichen-
den Ergebnissen fihren. Zur Abklarung empfiehlt sich z. B.
ein Test der ausgewdhlten Leuchtmittel und Dimmer vor
Ort. Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller
nach dem empfohlenen Dimmer!

50,7 36.6







42 PLANUNGSHANDBUCH BUSCH-DIMMER®

UP-Dimmer Ubersichtstabelle

DREHDIMMER

Produkte 2200 UJ-212 2250 U 2247 U 6520 U 6517 U-101" 6513 U-102 6523 U-102 6523 UR-103
PREIS 2724 € 7100 € 84,00 € 213,00 € 64,00 € 102,00 € 78,00 € 98,00 €
LEISTUNG
Mégliche Leistungserweiterung - - - - - - - -
1x dimmen
Ausgdnge max. - - - - x 6A - - -
schalten
LASTART
2 W/VA
Min. 60 W 60 W 20 VA 200 W/VA 60 W 40 W/VA (10 W/VA 2 W/VA
nicht LEDi)
100 W/VA :DOh(;svevrf;/?schmtt
Max. 400 W 600 W 500 VA 700 W/VA 400 W/VA 420 W/VA (250 W/VA 400 W/VA
nicht LEDI) Phasenabschnitt
Gluhlampe, 230V =
Halogen i) v v v v v v v v
(ohmsche Last) -
Gewickelter/kon-
ventioneller B B Y Y ¥ B v v
Transformator
(induktive Last)
Elektronischer
Transformator X - - - - - v /4 v
(kapazitive Last)
LEDi-Lasten B B B B B B /8 /8
(z.B. Philips)
1-10V - - - - - - - -
Wechsel- Wechsel- Wechsel- Wechsel- Wechsel- Wechsel- Wechsel-
Nebenstellen -
schalter schalter schalter schalter ? schalter schalter schalter
Bedienelemente - 2115-21x, 2115-21x, 2115-21x, 2115-21x, 2115-21X, 2115-21x, 2115-21x,
2115-914, 2115-914, 2115-914, 2115-914, 2115-914, 2115-914, 2115-914,
6540-xxx 6540-xxx 6540-xxx 6540-xxx 6540-xxx 6540-xxx 6540-xxx

Al

Zwei Ausgénge: 1x gedimmt, 1x geschaltet (Wechsler, 6A)
2Nicht fur Dimmer, sondern nur fur Schaltkontakt

3IMit integriertem Netzteil 75 mA

“Nur fur LC-Transformatoren empfohlen

SIZur Anderung der Farbtemperatur von ,tunable white" Leuchten/Leuchtmitteln, die dem DALI-Standard IEC

62386-209 (Device Type 8) entsprechen. Fur DALI Potis 2116 und 2116/11 U.
®Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED Dimmer!
Eine Haftung von Busch-Jaeger fur die Kompatibilitdt wird daher ausgeschlossen.



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006514A0012,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006515A0704,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006512A0057,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006520A0226,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006517A0016,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006513A0568,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006512A0334,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006512A0344,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006513A0587,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006599A2035,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006560A1205,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006565A0056,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006590A0169,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006512A0322,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006550A0041,artikel.html

TASTDIMMER

6591 U-101 2112 U-101 6560 U-101 6565 U 6593 U 6526 U 6550 U-101
147,00 € 4640 € 105,00 € 146,00 € 150,00 € 150,00 € 175,00 €
Schutz zur Schutz zur
6594 U Kontakt- - - 6594 U - Kontakt-
verstarkung verstarkung
4 Acos 09 2% dirmmen 4 Acos 09
- oder - - - oder
3 A cosg 0,5 3Acosp 05
Steuerstrom 2 W/VA Steuerstrom
60 W/VA 20 VA 40 W/VA 60 W/VA (10 W/VA
50 mA DC ) ) 50 mA DC
Nicht-LEDi)
315 W/VA 100 W/VA
420 W/VA 700 W/VA 500 VA ro Ausaan 420 W/VA (200 W/VA 700 W/VA
P 9ang Nicht-LEDi)
v - v v v v _
v - v - v v -
v — — v v v —
_ _ _ _ _ /6) _
_ v - - - - v
6592V - Taster - Taster Taster Taster
(max. 5x)
2115-21x, 2115-21x, 6543-xx 6545-xxx 6543-xx 6543-xx 6543-xx
2115-914, 2115-914, 6455-xx 6455-xx 6455-xx 6455-xx
6540-xxx 6540-xxx 6066-xx 6066-xx 6066-xx 6066-xx
6800-xx 6800-xx 6800-xx 6800-xx
2 =

Universaldimmer

1

BUSCH-DIMMER®
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https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006514A0012,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006515A0704,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006512A0057,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006520A0226,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006517A0016,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006513A0568,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006512A0334,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006512A0344,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006513A0587,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006599A2035,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006560A1205,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006565A0056,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006590A0169,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006512A0322,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006550A0041,artikel.html
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REG-Dimmer Ubersichtstabelle

REIHENEINBAUGERATE FUR DIE VERTEILUNG

Produkte 2250KB 6513-102 2112-101 6523-102 6586 6586/14 6583 6550
PREIS 144,00 € 169,00 € 95,00 € 176,00 € 85,00 € 303,00 € 207,00 € 207,00 €
Teilungseinheiten (TE) 3 3 3 3 1 4 2 2
LEISTUNG
Min. 60 VA 40 W - 2 W/VA 2 W/VA 20 W/VA 60 W/VA -
(10 W/VA far (10 W/VA fur (Phasen-
nicht LEDI) nicht LEDI) anschnitt)
40 W/VA
(Phasen-
abschnitt)
Max 600 W 420 W Steuerstrom 100 W/VA 100 W/VA 300 W/VA 500 W/VA Steuerstrom
50 mA DC (250 W/VA (200 W/VA (Phasen- 50 mA DC
far nicht LEDi) fUr nicht LEDi) anschnitt)
800 W/VA
(Phasen-
abschnitt)
Mégliche - - Schutz zur - - - Max. 6x 6584  Schitz zur
Leistungserweiterung Kontakt- 3.000 W/VA Kontakt-
verstarkung verstarkung
Ausgdinge max. - - 4Acosp09 - - - - 4 Acos 09
oder oder
3Acosp 05 3Acosp 05
LASTART
Gluhlampe, 230V ﬁ 4 4 - 4 4 4 4 -
Halogen (ohm-
sche Last)
Gewickelter/ - - v v v L/ -
konventioneller
Trafo
(induktive Last)
Elektronischer :] ) v - /1 v v L/ -
Trafo
(kapazitive Last)
LEDi-Lasten - - V2 V2 V2 - -
(z.B. Philips)
1-10V - - v - - - - v
Nebenstellen Wechsel- Wechsel- - Wechsel- Taster, Taster Taster oder Taster
schalter schalter schalter Schalter, 6592 U
Zeitschaltuhr
Bedienelemente - - - - - 6543/10, -
6543/11,
6543/12

INur fir LC-Transformatoren empfohlen

2Erkundigen Sie sich bitte beim Leuchtmittelhersteller nach dem empfohlenen LED Dimmer!

Eine Haftung von Busch-Jaeger fir die Kompatibilitdt wird daher ausgeschlossen.

Universaldimmer


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006531A0032,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006513A0576,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006599A2266,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006512A0339,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006590A0190,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006590A0192,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006590A0176,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006550A0016,artikel.html
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LICHTSTEUERUNG

PLANUNGSHANDBUCH LICHTSTEUERUNG

Licht, das sich lhren Bediirfnissen anpasst.
Busch-Jaeger bietet vielfaltige Moglichkeiten, um Ihre
Wohnraume durch intelligente Beleuchtung zu berei-
chern. Entscheiden Sie selbst, welchen Helligkeitsgrad
und welche Lichtfarbe Sie wann und wo bendtigen —
ganz nach Stimmung oder Tageszeit kdnnen verschiede-
ne Lichtszenen passend zum Anlass inszeniert werden.
Intelligente Lichtschalter von Busch-Jaeger lassen sich Gber
die Hue-Bridge ganz einfach in das Beleuchtungssystem
von Philips Hue integrieren und Uber die App steuern.

M
M
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ZigBee Light Link
Das System

ZigBee

Der Zusammenschluss weltweit fihrender Unter-
nehmen zur ZigBee Alliance treibt den Ausbau der
Spezifikation fur drahtlose Netzwerktechnologie
seit 2002 voran und erweitert das Anwendungs-
spektrum wesentlich. Sie beschreibt ein Framework
fur Funknetze mit geringem Datenaufkommen.

Wenn es um Lichtsteuerung und um Lichtszenen
geht, kommt ZigBee Light Link zum Einsatz. Fur die
flexible Gestaltung der Anwendungen stehen drei
verschiedene Bedienelemente, 1-fach, 2-fach und
4-fach, in zwei Varianten zur Verfigung, entweder
als Bedienelement fur den Unterputz-Einsatz oder
batteriebetrieben. Die Unterputz-Einsatze decken
alle Anwendungen der Beleuchtungssteuerung ab.
Wenn direkt am UP-Einsatz keine Last gesteuert
werden soll, kommt das Netzteil zum Einsatz,
ansonsten stehen Schalt- und Dimmer-Einsdtze
zur Verflgung.

Bedienelement
e

}@:

Leuchte

Systemvorteile

» ZigBee ist der einzige offene, globale
Funk-Standard.

» Die ZigBee Alliance ist ein offener,
gemeinnutziger Verein mit Gber 400 Mitgliedern.

» ZigBee Light Link dient ausschlief3lich zur
Steuerung von Licht.

SYSTEM

Durch Funkfrequenz von 2,4 GHz weltweit einsetzbar.

Range 60 (BefestigungsmafB 60 mm): Passend fir Unterputz-
dosen gemaB DIN 49073 Teil 1 mit einer Einbautiefe > 40 mm.
Somit in allen VDE-Mdérkten einsetzbar.

Maximale Anzahl der Gerdte ist in einem Busch-Jaeger-
ZLL-Netzwerk auf 20 Gerdate beschrankt.

Die Reichweite der Funkkomponenten ist beschrankt, im
Freifeld ca. 100 m, im Gebdude kann sie durch bauliche
Begebenheiten abweichen.

ZigBee-Netzwerk (Mesh-Network)

Legende:

. Enddevice/Wandsender

. Router/Aktor

Netzwerk
——— Unterbrochener Signalpfad

——— Neuer Signalpfad
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Busch-Jaeger Light Link Busch-Jaeger und andere Partner

» Busch-Jaeger-Komponenten » Bridge erstellt ein Netzwerk.
erstellen ein eigenes Netzwerk. » Busch-Jaeger-Komponenten werden

» Keine Bridge notwendig an die Bridge angemeldet.

» Bestehende Leuchten vernetzen » Bestehende Leuchten vernetzen

» Z.B. zusdtzliche Schaltstellen » Z.B. zusatzliche Schaltstellen realisieren
realisieren » Leuchtmittel anderer Zigbee-Partner

» Batterie und Netzbetrieb ansteuern

» Batterie und Netzbetrieb

Batteriebetrieb-
Elemente
Netzteil
01 05 08
230-V-Leitung
\@/
Schalten
02 06 09
Dimmen
03 07 10
L
@ Die Busch-Jaeger ZigBee-
Schalten = .
o Komponenten kénnen ein
1 o 9
eigenes Netzwerk bilden oder
in einem Netzwerk anderer
ZigBee-Partner betrieben
werden.
01 Netzteil-Einsatz ZigBee Light Link 05 Bedienelement ZigBee Light Link, 1-fach 09 Wandsender ZigBee Light Link, 2-Kanal
Art.-Nr. 6710 U Art.-Nr. 6735-84 Art.-Nr. 6736/01-84
02 Universal-Relais-Einsatz ZigBee Light Link 06 Bedienelement ZigBee Light Link, 2-fach 10 Wandsender ZigBee Light Link, 4-Kanal
Art.-Nr. 6711 U, 2300 VA, 10 AX Art.-Nr. 6736-84 Art.-Nr. 6737/01-84
03 LED-Dimmer-Einsatz ZigBee Light Link 07 Bedienelement ZigBee Light Link, 4-fach 11 Die Philips Hue Bridge kann Uber Philips
Art.-Nr. 6715 U, 200 W RL,C Art.-Nr. 6737-84 bestellt werden.
04 Zwischenstecker, Schalter ZigBee Light Link 08 Wandsender ZigBee Light Link, 1-Kanal

Art.-Nr. 6717-84 Art.-Nr. 6735/01-84
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ZigBee-Light-Link-Bedienelemente
und Anwendungsbeispiele

Ausschaltung erweitern

» Erweiterung einer Ausschaltung um
eine zusdtzliche Schalt-/Bedienstelle

» Aufbau eines eigenen ZigBee-Netzes

03
ohne Bridge fl\
Y

Eine vorhandene Ausschaltung lasst sich leicht
zur Wechselschaltung nachriisten. Beispielswei-
se kénnen Sie eine Deckenleuchte mit einem Mo,

zusatzlichen Wandsender neben der Terrassen-
tur ein- und ausschalten. Dazu neben der Tur
den Universal-Relais-Einsatz ZigBee Light Link
einbauen und mit der vorhandenen Beleuchtung

verdrahten. Fur die Bedienung ein mehrfach Be-
dienelement ZigBee Light Link mit AST-Schnitt-
stelle aufstecken. Neben der Terrassentir kann
nun ein Wandsender ZigBee Light Link aufgeklebt
werden, der das Relais Uber ZigBee-Light-Link-
Funksignal ansteuert.

Ausschaltung erweitern, inkl. Dimmer
» Erweiterung einer bestehenden Ausschaltung um
zusatzliche Bedienstellen, z. B. am Bett
» Umrlstungsmaoglichkeit von Schalten auf Dimmen 03
» Szenen & Gruppenbildung f/l\
A
» Aufbau eines eigenen ZigBee-Netzes ohne Bridge Jﬂ

Sie kédnnen eine Deckenleuchte im Schlafzimmer =

dimmbar machen und dann von zwei zusdtzlichen | ]
Wandsendern neben dem Bett aus bedienen. ,\

Dazu neben der Tur den LED-Dimmer-Einsatz %

ZigBee Light Link einbauen und mit der vorhan-
denen Beleuchtung verdrahten — Dimmbarkeit

der Leuchtmittel vorausgesetzt. Fur die Bedienung
ein mehrfach Bedienelement ZigBee Light Link
mit AST-Schnittstelle aufstecken. Neben dem Bett
kénnen nun rechts und links die beiden Wand-
sender ZigBee Light Link aufgeklebt werden.

Die Deckenleuchte ist Uber die oberste Wippe

des Bedienelements direkt dimmbar. Die Tasten
der Wandsender kénnen mit unterschiedlichen
Helligkeitsszenen belegt werden, die Uber einen
einfachen Tastendruck abrufbar sind.




Erweiterung um mehrere Leucht- und

Bedienstellen

» Erweiterung einer bestehenden Ausschaltung um
zusatzliche Bedienstellen, z. B. am Bett

» Umrlstungsmaoglichkeit von Schalten auf Dimmen

» Gruppierung von Verbrauchern (Zentral aus)

» Szenen & Gruppenbildung

» Aufbau eines eigenen ZigBee-Netzes ohne Bridge

Mithilfe des Zwischensteckers lassen sich bereits
vorhandene Nachttischleuchten in die Schaltung
integrieren. Sie kdnnen auf diese Weise direkt vom
Bedienelement neben der Eingangstur aus einge-
schaltet werden. Bei der Verwendung von 4-fach
Bedienelementen und 4-fach Wandsendern I&sst
sich jede Leuchte von jedem Bedienelement bzw.
Wandsender aus komfortabel ein- und ausschal-
ten. Dartber hinaus lassen sich z. B. die beiden
Nachttischleuchten als Gruppe zusammenfassen
und koénnen so durch die Betdtigung einer einzel-
nen Taste ein- oder ausgeschaltet werden.

Erweiterung um clevere ZigBee-Funktionen

» Erweiterung einer bestehenden Installation mit
zusatzlichen Bedienstellen (2)

» Einsatz von ZigBee-Leuchtmitteln (5,6)

» Einsatz von RGB(W) (5,6,7)

» Vernetzen von bestehenden Leuchten mit
ZigBee-Produkten (1)

» Szenen & Gruppenbildung

» Fur die Inbetriebnahme wird die hue-Bridge
bendtigt. (8)
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Auch wenn bereits eine umfangreichere konven-
tionelle Beleuchtung installiert ist, lassen sich die
Vorteile der Busch-Jaeger ZigBee-Light-Link-Pro-
dukte nutzen. So kénnen beispielsweise meh-
rere Leuchten zu Gruppen zusammengefasst,
fernsteuerbar und dimmbar gemacht werden.
Und wenn spdter weitere Produkte aus der Zig-
Bee-Welt dazukommen sollen, lassen sich diese
problemlos integrieren.
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Philips Friends of Hue

@ Produktvorteile
=1 » Smarter Lichtschalter zum Schalten/Dimmen
Fiii::i:'fer von Philips-Hue-Leuchtmitteln
Lichtsteuerung » Batterielos und wartungsfrei durch "Energy
O Harvesting"

» Einfache Montage durch Aufkleben oder
Anschrauben

» Kompatibel zu allen Philips Hue-Leuchtmitteln

» Funktionen: schalten, dimmen, Lichtszenen
speichern/abrufen

» Einfaches Abspeichern von Szenen mittels
Philips Hue-App

Philips Hue ist das weltweit fihrende vernetzte SYSTEM

Beleuchtungssystem fir private Wohnraume. Es
kann die Beleuchtung in Haus und Garten in ein
auBergewdhnliches Erlebnis verwandeln. So kann
Licht auf véllig neue Weise genutzt werden und
die Sinne stimulieren.

Die neuen intelligenten Lichtschalter von
Busch-Jaeger werden Uber die Hue-Bridge nahtlos
in das Beleuchtungssystem von Philips Hue inte-
griert. Die Benutzer kénnen ihren Schalter in der
Philips-Hue-App einrichten und dann die Beleuch-
tung ganz nach den individuellen Winschen und
dem entsprechenden Ambiente steuern.

Bestehend aus Friends of Hue smart switch Einsatz 6716 U-500

Bestehend aus 2-fach Wippe 6736 FoH-8xx fur Friends of Hue
smart switch

Bestehend aus 1-fach future® linear Abdeckrahmen

Bestehend aus Befestigungsplatte und Zwischenring

Maximale Funktionssicherheit durch ZigBee-Mesh-Technologie

Erfordert Philips Hue-Bridge v2 (eckige Bauform) und Philips
Hue-App (v3.2 oder héher)

TECHNISCHE DATEN

Art.-Nr.: 6716 UJ-84

Preis: 7995 €




Smarte Lichtsteuerung

Netzteil-Einsatz ZigBee Light Link LED-Dimmer-Einsatz

Zur Spannungsversorgung von
ZigBee-Light-Link-Bedienele-
menten

Art.-Nr. 6710 U

52,60 €

Bedienelement ZigBee
Light Link future® linear
1-fach

Art.-Nr. 6735-84

77,00 €

ZigBee Light Link

Zum Schalten und Dimmen
elektrischer Lasten per Funk
Art.-Nr. 6715 U

148,00 €

Bedienelement ZigBee
Light Link future® linear
2-fach

Art.-Nr. 6736-84

9500 €

BATTERIEBETRIEBENE GERATE

Wandsender ZigBee
Light Link future® linear
1-Kanal

Art.-Nr. 6735/01-84
91,00 €

Friends of Hue smart switch
Komplettset

ZigBee Friends of Hue
Art.-Nr. 6716 UJ-84

7995 €

Wandsender ZigBee
Light Link future® linear
2-Kanal

Art.-Nr. 6736/01-84
108,00 €

Universal-Relais-Einsatz
ZigBee Light Link

Zum Schalten elektrischer
Lasten per Funk

Art.-Nr. 6711 U

70,00 €

Bedienelement ZigBee
Light Link future® linear
4-fach

Art.-Nr. 6737-84

127,00 €

Wandsender ZigBee
Light Link future® linear
4-Kanal

Art.-Nr. 6737/01-84
141,00 €

LICHTSTEUERUNG

Zwischenstecker, Schalter
ZigBee Light Link

Zum Schalten elektrischer
Lasten per Funk

Art.-Nr. 6717-84

136,00 €

53



54 PLANUNGSHANDBUCH LICHTSTEUERUNG

Busch-iceLight®

Busch-iceLight®

mit variablen
Designblenden

Setzt alles ins rechte Licht
Mit seinen zwei Varianten bietet das Busch-

*e. iceLight® viele Gestaltungsmdglichkeiten. Fur

Wand und Decke.
Busch-icelight® — Wandmodul Ambiente
schafft individuell eine persénliche Atmosphdare.
Mit den variablen Designblenden. Fur das
Busch-icelight® — Wandmodul Orientierung
steht eine Vielzahl von Piktogrammen zur
Verfugung. Sie sind plakativ gestaltet, leicht
versténdlich und informieren zuverldssig bei Tag
und Nacht.
Das Busch-icelight® — Deckenmodul Ambiente
spendet Licht in seiner reinsten Form. Von oben.
Dabei lasst es sich dezent integrieren.
Designvielfalt
Einzigartig und einheitlich. In jeder Form. Denn
Busch-iceLight® gibt es in unterschiedlichen
Designs — je nach Architektur und Ambiente.
BESTELLDATEN
Produkt Busch-iceLight® Powermodul
Art.-Nr.: 2067/1 U und 2067/12 U
Preis: 53,20 €
Produkt Busch-iceLight® Nachtlicht
Art.-Nr.: 2067/13 U und 2067/14 U
Preis: 53,20 €

Ubersicht Einsdtze

Module Umschaltung zwischen Stromaufnahme Farbtemperatur Kombinierbar mit

100% und 25% iiber
Schiebeschalter

350 mA 40 mA  Warmwei  Warmwei3  Neutralwei  Kaltwei3 Wandmodul Wandmodul Deckenmodul
2.700 K 3.000 K 6.500 K 1 Lichtrichtung 5 Lichtrichtungen
2068/11-84 2068/14-84 2068/21
2068/11-214 2068/14-214 2068/22-214
2068/22-84
2067/11U X X X X X X
Powermodul
2067/12 U X X X X X
Powermodul
2067/13 U X X X X o
Nachtlicht
2067/14 U X X X X o
Nachtlicht

x: Kombination moglich

o: Kombination moglich, aber aufgrund der geringen Leuchtstdrke nicht sinnvoll
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Dekoreinleger Piktogramme - Orientierung

Je Dekoreinleger oder Piktogramm 8,62 €

Lichtstarkenverteilung Powermodul

135

Richtungen und Intensitat des Lichts beim Busch-iceLight®
zeigt die sogenannte Lichtstdarkenverteilungskurve. Damit
kann die erforderliche Leuchtenanzahl und deren Verteilung
108 im Raum geplant werden.

Ergebnisse bezogen auf 100% Lichtstarke.Quelle: DIAL

N
L]
Eﬁgﬁhmbhs

Funf Lichtrichtungen

Orientierung Information Ambiente

Wandmodul mit Wandmodul mit 1, 4 ? Deckenmodul mit
1 Lichtrichtung und 5 Lichtrichtungen \{ 1 Lichtrichtung
Art.-Nr. 2068/11-84, Art.-Nr. 2068/14-84, Art.-Nr. 2068/21
Powermodul 2067/11 U und Powermodul 2067/11 U und ¢ - 209,00 €
Abdeckrahmen 1721-183K Abdeckrahmen 1721-183K
127,35 € 127,35 €
N N
n O <> <[>
\Z \Z \Z \Z
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04

DALI

Dimmen mit Lichtgeschwindigkeit. Dimmen bei jedem
Tempo. Mit dem DALI-Potenziometer Broadcast. Fur
prazises Regeln des gewlnschten Lichtwerts. Genau nach
Wunsch kann auch die Farbe der Drehknopfbeleuchtung
eingestellt werden. Bei den DALI-Potenziometern (mit
und ohne Netzteil fir DALI-Bus) kann der Lichtwert in
254 Schritten exakt justiert werden. Bei schnellem Drehen
wird er sofort erreicht. Die wahlbare Drehknopfbeleuch-
tung erhoht den Komfort im Dunkeln und verbessert
die Orientierung. Sie ist dabei sehr anpassungsfahig.
Denn das DALI-Potenziometer kann mit dem Standard-
Dimmer-Drehknopf in alle Busch-Jaeger-Schalterpro-
gramme (auBer Decento®) integriert werden.
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DAL
Das System

DALI ist ein Bus-System, dessen Ursprung in der
Beleuchtungsindustrie liegt. Uber das standardi-
sierte DALI-Protokoll (DALI fur "Digital Addressable
Lighting Interface,) Protokoll kénnen elektronische
Betriebsgerdate fur die Lichttechnik angesteuert
werden. Die Installation des DALI-Systems erfolgt
mit handelstblichem Installationsmaterial fir
Netzspannung.

Fur den DALI-Steuerkreis werden 2 Adern bendtigt
(DALI ist verpolungssicher). Netzspannung und
Busleitung durfen im selben Kabel gefuhrt werden.
Das entspricht einem 5-adrigen Kabel (L, N, PE,
DA, DA) z.B. NYM-J 5x1,5.

DALI-ANLAGE

Maximale Anzahl DALI-Betriebsgerdte: 64

Maximale Anzahl DALI-Gruppen: 16

Maximal Anzahl DALI-Szenen: 16

Maximale Leitungsldnge: 300 m bei einem Leitungsquerschnitt
von 1,5 mm?

DALI-Spannung: 9,5V-22,5V DC

Die Polaritat (+/-) der DALI Steuerleitung ist verpolungssicher.

DALI-Systemstrom: Max. 250 mA (Abhd&ngig von der installierten
DALI-Spannungsversorgung)

Fur den Betrieb einer DALI-Linie wird immer eine Spannungs-
versorgung benétigt.

Hinweis

Nach DIN VDE 0100/T520/Abschnitt 6 dirfen Hauptstromkreise
und zugehdrige Hilfsstromkreise gemeinsam verlegt werden,
auch wenn die Hilfsstromkreise eine geringere Spannung fuhren
als die Hauptstromkreise. Dabei ist zu beachten, dass Kabel
verwendet werden, die der héchsten vorkommenden Betriebs-
spannung entsprechen.

Strang-, Stern- und Maschenverkabelung zuldssig.
Keine Ring- und Maschenverkabelung.

DALI

Uber den DALI-Bus kénnen Leuchten individu-

ell, in Gruppen oder im Broadcast-Betrieb (Alle
Leuchten an einer DALI-Linie) bedient werden.
Speziell im Broadcast Betrieb ist eine Program-
mierung per Software und USB-Schnittstelle nicht
unbedingt notwendig.

Neben der groBen Flexibilitat besteht der Vorteil
beim DALI darin, dass die ,Last" in den einzelnen
Leuchten und nicht zentralgeschaltet wird.
Besonders beim Einsatz von Leuchtstofflampen
und LED-Leuchten entstehen oft hohe Einschalt-
strome, die sich bei DALI auf die einzelnen Vor-
schaltgerdte verteilen.

Oft wird DALI als Nachfolger fur die 0-10-V-Rege-
lung eingesetzt, da die Verkabelung identisch ist.

Abbildung: Typischer Aufbau der verwendeten Kabel

DALI (DA)
DALI (DA)

_§N
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Welche Komponenten bendtige ich
mindestens fur eine DALI-Anlage?

Anschlussbeispiel

- DA

+ DA

Der DALI-Bus ist auf maximal 64 Adressen be-
grenzt. Des Weiteren limitiert der zur Verflgung
stehende Strom des DALI-Netzteils die Anzahl
der Teilnehmer. Die Stromaufnahme der EVGs
ist zu addieren. Diese muss vom Netzteil zur Ver-
fugung gestellt werden. Das Netzteil muss dem
DALI-Standard entsprechen.

Adressierung: Die angeschlossenen DALI-Leuch-
ten adressieren sich selbststéndig. Eine manuelle
Anderung der Adressierung oder auch die
Verwaltung von Gruppen und Szenen kann per
Software, z.B. dem ABB-ibus® tool, vorgenommen
werden.

In einer DALI-Linie gibt es immer mindestens ein
Netzteil, ein Bedienelement und ein DALI-Vor-
schaltgerdt einer Leuchte.

Es gibt Komponenten, die mehrere Elemente
beinhalten, wie z.B. der 2117/11 U Busch-Dreh-
dimmer UP, DALI, Power.

Das Gerdt ist Netzteil und Bedienelement in
einem Gerdt.

230-V-seitig kdnnen beim DALI die Vorschalt-
gerdte auf mehrere Phasen und Sicherungskreise
verteilt werden.

Sehr oft wird DALI Uber Gateways mit anderen
Systemen wie KNX oder free@home verbunden,
um die Bedienung, z.B. per Displays zu verein-
fachen. Auch unsere Gateways stellen ein DALI-
Netzteil bereits zur Verfligung.

Netzteil Bedienelement 1..64 DALI-Leuchten
1 3 2 2
16A
L JI_‘ ' _________________ L -
O 6 O l : 3
L N L N L L N
+DA -DA DA DA DA DA 3 DA DA |
o 0 0 e ®o0 O T | |
° ° L S
4 L L
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Busch-Prasenzmelder 230 V Ubersichtstabelle

Weitere Informationen
finden Sie im
Systemhandbuch
Busch-Prasenzmelder.

—0

Produkte

Busch-Prasenzmelder Corridor BT,
DALI

Busch-Présenzmelder Universal BT,
DALI

Artikelnummer

6819/55-24
6819/55-183

274,00 €
27700 €

6819/35-24
6819/35-183

19725 €
207,60 €

Gerdtetyp Master (Slave-Version verfugbar) Master (Slave-Version verfugbar)
Halb- / Voll- / Komfort-Automatik ja/ja/ja ja/ja/ja
Erfassungsbereich:

Montagehdhe 25m/3m/4Am 25m/3m/4Am
Sitzend -/-/- 8 m/10 m/-
Gehend (seitlich/diagonal) 24mx25m/30mx3m/30mx3m 10 m/12 m/16 m
Gehend (frontal) 18Bmx25m/20mx3m/20mx3m 7 m/8 m/10 m
Empfindlichkeitseinstellung ja ja

Anzahl der Kandle 2 2

LAST DES ZUSATZLICHEN RELAISKONTAKTES

LEDi 200 VA 200 VA

LEDs mit Konverter 200 VA 200 VA
Glihlampen 1380 W 1380 W
HV-Halogenlampen 1380 W 1380 W
HV-Halogenlampen mit elektrischem Transformator 1380 VA 1380 VA
Leuchtstofflampen 1380 VA 1380 VA
Elektrische Fan-Motoren 1380 VA 1380 VA

Max. Einschaltstrom:

165 A/20 ms //
350 A/200 ps

165 A/20 ms //
350 A/200 ps

2-stufige Abschaltung (EN15232) ja ja

PIR / einzelne Aktivierung 4/4 4/4

2 Lichtb&ander / HLK / Tafellicht -/ja/ja -/ja/ja
Integrierter Helligkeitssensor ja ja

Fernsteuerbar

ja, Smartphone-App tber Bluetooth

ja, Smartphone-App tber Blue-
tooth

Anbringung an Zwischendecke durch Federbugel ja ja

Aufputzmontage - -

Unterputz - -

Montagetiefe (UP-Gehd&use / Deckenmontage): -/60 mm -/60 mm

MontagemaBe: @ 68 mm @ 68 mm

Sichtbare Hohe: 27 mm 23 mm

Schutzklasse (Sensor / Aktor) IP 40 IP 40

Kompatible Nebenstelle: Artikelnummer Slave 6819/58-24 150,90 € 6819/38-24 m76 €

6819/58-183 161,71 € 6819/38-183 12216 €

Taster 2020 US 922 € 2020 US 922 €

Anschlussbeispiel

Hinweis

Diese Produkte
kénnen mit der
Busch-Wachter®
Remote control
App gesteuert
werden.
Informationen zur
App auf Seite 72.

App Store

2 Erhaltlich im

—0

Weitere Informationen
finden Sie im
Systemhandbuch
Busch-Prasenzmelder.

JETZT BEN
P> Google play

SR

[=] AT



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2748,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2782,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2746,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2780,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2754,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2788,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001413A0475,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2752,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2786,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001413A0475,artikel.html
https://play.google.com/store/apps/details?id=de.buschjaeger.pm
https://apps.apple.com/de/app/busch-w%C3%A4chter-remote-control/id1139135710
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DALl und Universal BT Anwendungsbeispiele

Anwendungsbeispiel: Grundbeleuchtungsfunktion (DALI)
In Abhdangigkeit eines einstellbaren Zeitfensters (Start-
und End-Zeit) oder in Abh&ngigkeit zur Umgebungshellig-
keit wird die Grundbeleuchtungsfunktion aktiv. Ist die Start-
zeit erreicht oder die Umgebungshelligkeit unterschritten,
so schaltet die Grundbeleuchtungsfunktion, bewegungs-
unabhdngig, das Licht auf einen vordefinierten Lichtwert

Lichtwert 20%

Anwendungsbeispiel: Busch-Prdsenzmelder Universal BT
(DALLI)

In einem groBeren Biro soll die Beleuchtung Gber Busch-
Prasenzmelder gesteuert werden. Es sind 3 Busch-Prasenz-
melder parallel zu installieren, um den Bereich komplett zu
erfassen. Die Zuordnung der Leuchten soll dabei flexibel
gehalten werden, z.B. fur den Fall, dass das Buro zu einem
spdteren Zeitpunkt umorganisiert wird. Die Ansteuerung
erfolgt daher tUber ein DALI-Bussystem.

(z.B. 20 %) ein. Wird dann zusdatzlich noch Bewegung
erkannt, erhoht sich die Helligkeit auf den max. Wert
(z.B. 100 9%). Nach Ablauf der Nachlaufzeit (nach letzter
erfasster Bewegung) kehrt das Gerat zum vordefinier-
ten Lichtwert zurtck. Nach Erreichen der End-Zeit bzw.
nach Uberschreiten der Umgebungslichtschwelle kehrt der
Prasenzmelder in die urspriinglich aktive Betriebsart zurick.

Lichtwert 100%

Optional kann ein langsames Ein- und Ausschalten des
Lichts Uber eine Dimmfunktion aktiviert werden. Voraus-
setzung dafur sind dimmfahige Dali-Lasten. Die Zeiten sind
Uber die Smartphone-App ,Busch-Wachter® Remote contro
einstellbar. Fir die beste Erfassung sollten die Montageorte
der Busch-Prasenzmelder direkt oberhalb der Arbeitsplatze
gewdhlt werden. Die Busch-Présenzmelder haben eine nahe-
zu kreisférmige Erfassung. Far eine luckenlose Erfassung

|u

mussen die Bereiche sich etwas Uberschneiden.

Zusatzlich méchte man

01 Busch-Prasenzmelder
Universal BT 6819/35-XX,
191,50 €

Folgendes nutzen:

» Uber einen Taster die Beleuchtung
manuell ein- und ausschalten

» Die Dauerlicht-Funktion als Putzlicht

» Die Dauer-Aus-Funktion z.B. fur eine
Videoprdsentation

02 Doppeltaster
(Serientaster)
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Bedienelemente

Busch-Drehdimmer UP

Power

» FUr Broadcastbetrieb
(Zentral-Telegramm)

» Zum Schalten und Steuern
von bis zu 64 DALI-Be-
triebsgerdten

» Mit LED-Orientierungslicht

» Mit integriertem DALI-
Netzteil

» Parallelbetrieb von bis zu
5 Gerdaten (passiv), 3 Gerdte
(aktiv)

» Max. Ausgangsstrom
75 mA

» Schutzart IP 20

Busch-Drehdimmer UP

» Fur Broadcastbetrieb
(Zentral-Telegramm)

» Zum Schalten und Steuern
von bis zu 64 DALI-Be-
triebsgeraten

» Mit LED-Orientierungslicht

» Parallelbetrieb von bis zu
5 Gerdten

» Schutzart IP 20

Busch-Drehdimmer UP TW

Power

» Zur Anderung der Farbtem-
peratur (turnable white)

» Far Broadcastbetrieb
(Zentral-Telegramm)

» Zum Schalten und Steuern
von bis zu 64 DALI-Be-
triebsgeraten

» Mit integriertem DALI-
Netzteil

» Parallelbetrieb von bis zu 5
Gerdaten (passiv), 3 Gerate
(aktiv)

» Max. Ausgangsstrom
75 mA

» Schutzart IP 20

Busch-Drehdimmer UP TW

» Zur Anderung der Farbtem-
peratur (turnable white)

» Far Broadcastbetrieb
(Zentral-Telegramm)

» Zum Schalten und Steuern
von bis zu 64 DALI-Be-
triebsgerdten

» Mit LED-Orientierungslicht

» Parallelbetrieb von bis zu
5 Gerdten

» Schutzart IP 20

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
BJE Art.-Nr. 217/mMuU BJE Art.-Nr: 2117 U BJE Art.-Nr. 2n6/11U BJE Art.-Nr. 216 U
Preis: 131,00 € Preis: 51,55 € Preis: 140,00 € Preis: 59,00 €
230 V (z.B. 230 V + DALI
NYM 3 x 1,5) (z.B.NYM 5 x 1,5) DALI L DALI
\ Y [ N J
[] .
‘ ‘4
® B=
ETR-DALI
° -
@ Hoa/m
@®—Coa/m2

DALI-Potenzio-
meter-Einsatz

Leuchte mit
DALI-EVG

Leuchte mit
DALI-EVG




DALI
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05

BEWEGUNGS- UND
PRASENZMELDER

Innovativ und hochwertig. Diese Bewegungs- und
Préasenzmelder von Busch-Jaeger machen das Leben
einfach komfortabler. Sie sind wachsam, hilfreich,
effizient. Und managen automatisch viele Aufgaben
in allen Gebdudebereichen. Innen und auBen. Wenn es
um Sicherheit geht, wissen sie, wann Licht gebraucht
wird. Und auch andere Funktionen, wie etwa Heizung
und Klimaanlage, kénnen intelligent und zuverldssig in
die Steuerung eingebunden werden. Busch-Wachter®
ist die einzigartige Kombination aus Design, Sicher-
heit, Effizienz und Komfort.

100
I
U

|-JAEGER

14,9
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Busch-Wachter® AP Erfassungsbereiche

Ideal fiir
Reihenhduser
o,

12m

Busch-Waéchter®
220 MasterLINE
6847/11 AGM-204

Busch-Wadchter®
220 WavelLINE
6847 AGM-204

% 2200

32m J‘IGm

Busch-Waéchter®
280 MasterLINE
6867 AGM-204

——

32m l‘l6m

Punktgenaue Uberwachung

Neben der horizontalen Anbringung, die sich vor
allem fur die effiziente Uberwachung von Hau-
sern, Grundstlcken und Parkplatzen eignet, ist
auch eine vertikale Montage moglich. So lassen
sich auch Lagerdurchgdnge auf gro3en Industrie-
gelénden so prdazise Uberwachen, dass Bereiche
nur dann beleuchtet werden, wenn man sich ihnen

nahert.
Busch-Waéchter®

70 MasterLINE
6854 AGM-204

Produktvorteile AP-Wdchter

» Retriggert wahrend der Nachlaufzeit

Busch-Wéchter®
110 MasterLINE
6855 AGM-204

» Automatische Reichweitenstabilisierung und
Stérungsunterdrickung (auBBer 90°-Wdachter)

» Schutzart IP 55 und 16-A-Relais

Busch-Waéchter®
220 MasterLINE
select.

6847 AGS-204

@ 220°

32m
J‘ISm
Busch-Wachter®
220 ProfessionalLINE
6845/11 AGM-204
220°
32m

fﬁm

Busch-Waéchter®
220 MasterLINE
premium.

6848 AGM-204

220°
@1m v

32m 16m

Busch-Wachter®
90 ProfessionalLINE
6853 AGM-204

7N

=)

=

12m 12m
1
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Erfassungsebenen Erfassungsbereich Busch-Wachter®
Busch-Waéchter® 220 MasterLINE select bei Deckenmontage
max. max.
8m 8m
2
1 5° max. 25m

Erfassungsebenen beim Busch-Wdchter® 220 MasterLINE

A m= Montagehdhe
Bewegungsmelder

m g
2 25m 58 m
1 40 m 155 m
50m 152 m
6,0 m 14,8 m
80m 139 m
10,0 m 125m

Erfassungsebenen beim Busch-Wdéchter® 280 MasterLINE

Reichweite Uber Grund

Zone 2 l" m

Zone 1 16 m

2-Zonen-Betrieb beim Busch-Wachter® 220 MasterLINE premium

@ Montageméglichkeiten

Erfassungsebene 4 fir Nahbereich- und Ruckfeldiberwachung Wandmontage Deckenmontage
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Busch-Wéchter® AP Ubersichtstabelle

FUNKTIONSUBERSICHT

Busch-Wachter®

Busch-Wachter®

——

-

Busch-Wachter®

Produkte 70 MasterLINE 10 MasterLINE 220 MasterLINE
Art.-Nr.: 6854 AGM-204 6855 AGM-204 6847 AGM-204 / 6847/8 AGM-204
Preis: 7300 € 1275 € 15525 €
Erfassungsbereich @ é -
gm 12m 8m_|12m 2Zm o

1. Erfassungszone v v v

Reichweite frontal (max.) 2m 12m 16 m

Reichweite seitlich (max.) 4 m 4 m 16 m
Erfassungswinkel - - 220°
Ruckfelddetektion - - v
Automatische - v v
Reichweitenstabilisierung
Automatische Stérunterdrickung - v v
Hochleistungsrelais 6 AX" 10 AXY 16 AXY

Dé&mmerungssensor

3 Lux - Tagbetrieb

3 Lux - Tagbetrieb

0,5 - 300 Lux +
Tagbetrieb

Abschaltverzégerung 1, 3 oder 5 Min. 10 sec - 30 min 10 sec - 30 min
Dynamische Zwangsabschaltung? - v v
Kurzzeitimpuls (1s) - v v
Montagehdhe mind. 2,00 m mind. 2,00 m mind. 2,00 m
Deckenmontage - - /3
Fernbedienbar - v v

) X-Kennzeichnung: Relais kann auch kapazitive Lasten schalten

2 Uber IR-Service-Handsender 6842-101 aktivierbar

3 Mit Decken-/Eckadapter 6868-...

4 Nur mit WaveLINE Einbauempfanger 6701-101 moglich

% Bei Gruppensteuerung (GS) am WavelLINE Einbauempfanger 6701-101 einstellbar und kirzere Zeit moglich


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2542,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2607,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2528,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2599,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2550,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2574,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006700A0031,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2536,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2330,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2317,artikel.html
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Busch-Wachter®
280 MasterLINE

Busch-Wé&chter®
220 MasterLINE
premium

Busch-Wachter®
220 WaveLINE

Busch-Wachter®
220 MasterLINE select

Busch-Wachter®
220 ProfessionalLINE

Busch-Wachter®
90 ProfessionalLINE

6867 AGM-204

6848 AGM-204

6747 AGM-204

6847 AGS-204

6845/11 AGM-204

6853 AGM-204

183,00 € 18300 € 18386 € 157,57 € 145,00 € 7300 €
@ 280° %w 220 @ 220 g 220 % 550 L—:,

EAD 16m g2 kwsm s2m 16m 3200 1Bm 32m o |zmr [2m

v v v v v v

16 m 16 m 16 m 16 m 16 m 6m

16 m 16 m 16 m 16 m 16 m 12m

280° 220° 220° 220° 220° 90°

v v v - v v

v v v v v -

v v v v v -

16 AX" 10 AX" + 10 AX - /10 AX® 16 AX" 16 AXY 16 AX"

potenzialfrei

0,5 - 300 Lux +

0,5 - 300 Lux +

0,5 - 300 Lux +

0,5 - 300 Lux +

0,5 - 300 Lux +

3 Lux, 15 Lux +

Tagbetrieb Tagbetrieb Tagbetrieb Tagbetrieb Tagbetrieb Tagbetrieb

10 sec - 30 min 10 sec - 30 min 3 min® 10 sec - 30 min 10 sec - 30 min 1, 3 oder 5 min
v v v v v -

v v v v v -

mind. 2,00 m mind. 2,00 m mind. 2,00 m mind. 1 m bis 8 m mind. 2,00 m min. 2,00 m
/3 /3 - /3 v v

M v - M v -



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2542,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2607,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2528,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2599,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2550,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2574,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006700A0031,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2536,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2330,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2317,artikel.html
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Busch-Komfortschalter®

NEU

Komfortschalter
Er lasst sich bedienen wie ein normaler Schalter —
bietet jedoch zusdatzliche Moglichkeiten, die es in

i

BFIe.Xible einem Gerdt vereint so noch nie gab. Beriihrungs-
edienung
°. los, manuell oder zeitgesteuert schalten — funkti-
’ onal, vielseitig und dsthetisch: Der neue Komfort-
schalter ist an Flexibilitdt kaum zu Ubertreffen.
Die Komfortschalterlinse kann mit den u. a.
Einsatzen kombiniert werden.
Busch-Komfortschalter® Bedienelement
6815-84-101 » Uberwachungsdichte: 9 Sektoren mit 28
Preis: 50,00 €
Bsp.: future® linear, studiowei Schaltsegmenten
» Helligkeitsgrenzwert: 0,5 Lux -, Tagbetrieb
Betriebsart 1
Beleuchtung wird bei Erfassung eingeschaltet und
automatisch ausgeschaltet.
Betriebsart 2
Einschalten von Hand, Ausschalten automatisch
08-12m Betriebsart 3
Einschalten bei Erfassung, Ausschalten von Hand
, P 1 -
' Einstellmaglichkeiten
M \VTO auf der Ruckseite des
’b@ 5 Bedienelements
3
K‘ Hinweis
_____________________________ Der Komfortschalter wechselt tber
einen langen Tastendruck zwischen
der gewdhlten Betriebsart und dem
Erfassungsbereiche horizontal und manuellen Betrieb hin und her.
vertikal (6815-XX-101)
NEU NEU NEU

Universal-Relais-Einsatz

» 3-Leiter-Technik

» LED-Last: 100 VA

» Gluhlampen/Trafo: 2.300 W

Universal-e-contact-Einsatz
» Neutralleiter optional

» LED-Last: 2-80 VA

» Gluhlampen: 20-180 W

Universal-Slave-Einsatz
» 3-Leiter-Technik

» Als Nebenstelle zu Einsatz 6440/01 U

oder 6440/04U
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: 6440/01U Art.-Nr.: 6440/04 U Art.-Nr.: 6440/05 U
Preis: 70,84 € Preis: 58,50 € Preis: 29,00 €



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006400A0084,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006400A0084,artikel.html
https://www.busch-jaeger.de/produktuebersicht?tx_nlbjproducts_catalog%5Baction%5D=show&tx_nlbjproducts_catalog%5BcatBjeProdukt%5D=26730&tx_nlbjproducts_catalog%5BcatStdArtikel%5D=55469&tx_nlbjproducts_catalog%5Bcontroller%5D=CatStdArtikel&cHash=e1a652c09e2b33c79aec7fbc8441d6c8
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006400A0090,artikel.html

Busch-Wachter® UP Auswahlhilfe

Busch-Wéchter®
180 UP Komfort Il
6800-xx-104

Bsp.: future® linear
6800-84-104
122,00 €

Busch-Wéchter®
180 UP Standard
6810-914-101
59,00 €

BEWEGUNGS- UND PRASENSMELDER 7

Ein Unterputz-Bewegungsmelder ist eigentlich
nur ein Lichtschalter — aber einer, den man nicht
driicken muss. Er reagiert, wenn es dunkel ist und
er Kérperwdrme registriert. So schaltet er ganz

von allein und weist den rechten Weg auch dann,

Busch-Wéchter®
Allwetter 44°
6800-34-102C
144,00 €

wenn man alle Hande voll zu tun hat.

UP-Bewegungsmelder sind in allen Busch-Jaeger

Schalterprogrammen verfigbar.

Schiebeschalter

Dauerlicht, gar kein Licht
oder Automatikbetrieb ist
Uber den Schiebeschalter
beim Busch-Wachter®

180 UP Komfort ganz

individuell wahlbar.

Aus Automatik Ein
Auswabhlhilfe: das Busch-Wdchter® Unterputz-Sortiment
Standard Komfort II* Allwetter 44°

o 6810-212/214-101 6800-21x-104 6800-2x-104 6800-8x-104 6800-7x-104 6800-3x-102C

7

£ g Sensor wird
"_6 E demonta-

o ) gesicher mit

[} £ Torxschrauben
w (] befestigt.

N4
IP 44
6800-21x-104M  6800-2x-104M  6800-8x-104M  6800-7x-104M Frostsicher bis =25 °C

[} Achtung! Im AuBenbereich
2 nur mit 6401 U-102 einsetzen!
"'_; *Ausschaltverhalten:

s In Verbindung mit 6593 U

(Soft-AUS-Funktion) dimmt

der Sensor Komfort Il inner-
halb 60 Sekunden runter und

CEEEEEI AEEEEEE UREEEEES VREEEEEE To e e
6812 U-101 6804 U-101 6593 U 6402 U 6805 U 6401 U-102 L
2020 US (SchlieBertaster)
-
Relais-Einsatz MOSFET-Einsatz Universal- Universal-Serien- Nebenstelle Universal-Relais-Einsatz
700 W/VA 60-420 W/VA Zentraldimmer Einsatz 3-Leiter-Technik 2.300 W/VA
3-Leiter-Technik 2-Leiter-Technik 60-420 W/VA 2.300 W/VA 3-Leiter-Technik
2-Leiter-Technik 3-Leiter-Technik Kompatibel
mit 6401 U-102 Legende'
] T T a1 pam | 1 :
{.} e & S & e & 7% {.} 7% Leitungsfarben
— Welcome Bus



72 PLANUNGSHANDBUCH BEWEGUNGS- UND PRASENSMELDER

Busch-Wachter® UP Erfassungsbereiche

Fiir jede Aufgabe das richtige Modell

Die Busch-Wachter® 180 UP mit ihren drei Linsen
und der Busch-Komfortschalter® bieten verschie-
dene Erfassungsebenen und — abhdéngig von der

Die Selectlinse
Uberwacht einen Bereich oberhalb von ca. 1,20 m

Kleintiere werden deshalb nicht erfasst
Montagehéhe: 0,80 m bis 1,20 m
Erfassungsbereich: 12 m frontal, 8 m zu jeder Seite

ca.3°

ca.2°

0,80m-1,20m

Montagehdhe von 0,80 m bis 1,20 m

horizontal vertikal

= Keine Einengung mog-
i lich, weil es nur eine

Erfassungsebene gibt.

Mithilfe der Busch-Wachter® Abklebefolie seitlich
abkleben

Die Kombilinse

Erméglicht die groBtmogliche Erfassung des zu
Uberwachenden Bereichs

Montagehédhe: 1,20 m

Erfassungsbereich: 9 m frontal, 4 m zu jeder Seite
Montagehdhe: 2 m

Erfassungsbereich: 12 m frontal, 8 m zu jeder Seite
Montagehéhe: 2,50 m

Erfassungsbereich: 15 m frontal, 10 m zu jeder Seite

[h
N —
€ 5°
2
N
! 25°
E \
- o
o 5o
10m
) 8m
e
3 5m
—
el g €
o | 1
01 Montagehdhe von 120 m
02 Montagehdhe von 2 m
03 Montagehdhe von 2,50 m
horizontal vertikal
= Durch Abkleben des

Fernbereichs kann man
die Erfassung auf den
Nahbereich beschran-
ken.

Montagehdhe fern  nah

120 m M0Om 2m
2m 2m 3m
250 m 15m 350m

Mithilfe der Busch-Wachter® Abklebefolie seitlich
abkleben, z.B. bei einer Montagehéhe von 2,50 m

Montagehdhe — unterschiedliche Erfassungsbe-
reiche. Sobald jemand durch die Tur geht, wird der
Schaltvorgang ausgeldst. Beim Verlassen schalten
sie automatisch wieder aus.

Die Multilinse

Erkennt aufgrund des Erfassungsbereichs auch
Personen auf einer Treppe

Montagehdhe: 1,20 m

Erfassungsbereich: 10 m frontal, 2,50 m zu jeder
Seite

Montagehéhe: 2m,

Erfassungsbereich: 12 m frontal, 4 m zu jeder Seite
Montagehéhe: 2,50 m

Erfassungsbereich: 15 m frontal, 5 m zu jeder Seite

[F. o
[ \ | B°
€ 5°
o
B 7°
~N
I o
£ 5
8 18°
o
50
20m
— == 5
i 16m
¢ om
8m
- °m
1]
g€ E| E
o o 1
AN — /{ /
AN /
01 Montagehéhe von 120 m
02 Montagehdéhe von 2 m
03 Montagehdhe von 2,50 m
horizontal vertikal
— Durch Abkleben des Fern-

bereichs und ggf. des Mittel-
bereichs kann man die Erfas-
sung auf den Mittel-/Nahbe-
reich beschranken.

Montagehséhe  fern mittel nah

120 m 1M0Om 3m Tm
2m 2m 8m 3m
250m 5m 1m 350m

Mithilfe der Busch-Wachter® Abklebefolie seitlich
abkleben, z.B. bei einer Montagehdhe von 2,50 m
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Busch-Prdasenzmelder Universal

T
&

Hohe
Erfassungs-
qualitét

o, .

Energie sparen leicht gemacht mit Préasenz-

meldern.

Die neuen Busch-Prasenzmelder erkennen zuver-
l&ssig die Anwesenheit von Personen. Speziell
in Buros und Besprechungsrdumen erfassen sie
auch sehr kleine Bewegungen. Sie steuern Be-
leuchtungs-, Heizungs- und Klimasysteme sowie
kleinere Logiken effizient und zuverldssig und
optimieren somit ganz komfortabel den Energie-
verbrauch des Gebdudes. Die Linse kann mit den
u.a. Einsadtzen kombiniert werden.

NEU

Universal-Relais-Einsatz
» 3-Leiter-Technik
» LED-Last: 100 VA

NEU

Universal-e-contact-Einsatz
» Neutralleiter optional
» LED-Last: 2-80 VA

Produktvorteile

» LED Erfassungs- und Statusanzeige

» Regler zur Einstellung von Helligkeits-
schaltschwelle und Nachlaufzeit

» 72 Sektoren mit 640 Schaltsegmenten

» Master-Présenzmelder mit Mischlicht-
messung

» Halb- und vollautomatischer Betrieb

» Anwesenheitssimulation

TECHNISCHE DATEN

73

Aufbauhohe: 35 mm

Schutzart Gerat: IP 40

Temperaturbereich Gerat: -5 °C bis 45 °C

Helligkeitsgrenzwert: 5 Lux - 2000 Lux

Offnungswinkel: 360 °

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: 6813-24-102

Preis: 150,00 €

Hinweis:

Durch eine Montagedose
ist eine Aufputzinstallation
maoglich.

NEU

Universal-Slave-Einsatz
» 3-Leiter-Technik

» Als Nebenstelle zu Einsatz 6440/01 U

» Gluhlampen/Trafo: 2.300 W » Gluhlampen: 20-180 W oder 6440/04U
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: 6440/01 U Art.-Nr.: 6440/04 U Art.-Nr.: 6440/05 U
Preis: 7084 € Preis: 5850 € Preis: 29,00 €



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2860,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006400A0084,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006400A0087,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006400A0090,artikel.html
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Busch-Prasenzmelder 230 V Ubersichtstabelle

Produkte

Busch-Prasenzmelder
Compact, Relais

Busch-Prdsenzmelder
Universal, Relais

Busch-Prdsenzmelder Compact,
e-contact

Artikelnummer

6819/60-24 1433 €
6819/60-183 12463 €

6819/30-24 140,08 €
6819/30-183 150,38 €

6817/62-24 120,51 €
6817/62-183 130,81€

Geratetyp

Master (Slave-Version verfugbar)

Master (Slave-Version verfugbar)

Master (Slave-Version verfligbar)

Halb- / Voll- / Komfort-Automatik

ja/ja/-

ja/ja/-

ja/jo/-

ERFASSUNGSBEREICH:

Montagehéhe 25m/3m/4 m 25m/3m/4 m 25m/3m/4Am
Sitzend 5m/6,5 m/- 8 m/10 m/- 5m/6,5 m/-
Gehend (seitlich/diagonal) 6,5m/8 m/10,5 m 10 m/12 m/16 m 6,5m/8 m/10,5 m
Gehend (frontal) 45 m/6 m/7m 7m/8 m/10 m 45 m/6 m/7m
Empfindlichkeitseinstellung - - -

Anzahl der Kandle 1 1 1

LAST":

LEDi 200 VA 200 VA 3-200 VA
LEDs mit Konverter 200 VA 200 VA 3-200 VA
Gluhlampen 2300 W 2300 W 3...200 W
HV-Halogenlampen 2300 W 2300 W 3...200 W
HV-Halogenlampen mit elektrischem 2300 VA 2300 VA 3-200 VA
Transformator

Leuchtstofflampen 2300 VA 2300 VA 3-200 VA

Elektrische Fan-Motoren

Max. Einschaltstrom:

165 A/20 ms //
350 A/200 ps

165 A/20 ms //
350 A/200 ps

165 A/20 ms //
350 A/200 ps

2-stufige Abschaltung (EN15232)

PIR / einzelne Aktivierung 4/- 4/- 4/-
2 Lichtb&ander / HLK / Tafellicht -/-/- -/-/- -/-/-
Integrierter Helligkeitssensor ja ja ja

Fernsteuerbar

ja, mittels IR-Service-
Fernbedienung 6843

ja, mittels IR-Service-
Fernbedienung 6843

ja, mittels IR-Service-
Fernbedienung 6843

Deckenmontage mit Federbugel ja ja ja
Aufputzmontage - - -
Unterputz - - -
Montagetiefe (UP-Gehduse / Deckenmontage): -/49 mm -/49 mm -/36 mm
MontagemaBe: @ 68 mm @ 68 mm & 68 mm
Sichtbare Hohe: 23 mm 23 mm 23 mm
Schutzklasse (Sensor / Aktor) IP 40 IP 40 IP 40
Kompatible Nebenstelle: Artikelnummer 6819/68-24 9167 € 6819/38-24 m,76 € 6819/68-24 9167 €
Slave 6819/68-183 10197 € 6819/38-183 12216 € 6819/68-183 10197 €
Taster 2020 US 922 € 2020 US 922 € 2020 US 922 €
Optimale Detektion bei Reduzierte Detektion bei
seitlicher oder diagonaler  frontaler Annéherung aus
Anndherung physikalischen Grinden 3m 3m 3m
6,5m 10m 6,5m
8m 12m 8m
Technische Daten o1 02

@ Die Busch-Prasenzmelder bestehen
04T aus zwei Teilen: Objektiv und 4 PIR-
Sensoren. Der max. Erfassungsbe-
k‘) reich ist abhdngig von Montageort
und Umgebungsbedingungen.

|
¢

01 Seitliche Anndherung an den Melder
02 Diagonale Anndherung an den Melder
03 Seitliche Ann&herung an den Melder

04 Frontale Anndherung an den Melder Weitere Informationen

finden Sie im
Systemhandbuch
Busch-Prasenzmelder.

—10


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2732,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2766,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2734,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2768,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2736,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2770,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2750,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2784,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001413A0475,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2752,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2786,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001413A0475,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2750,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2784,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001413A0475,artikel.html

Busch-Prasenzmelder
Universal, e-contact

Busch-Présenzmelder
Corridor, Relais
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Busch-Prdsenzmelder
Universal, Sensor

Busch-Prasenzmelder
Universal, Sensor

6817/32-24 146,78 €
6817/32-183 157,08 €

6819/50-24 188,70 €
6819/50-183 198,79 €

6813-...-102 & 9170 €
6440/01U 7084 €

6813-...-102 & 9170 €
6440/04 U 58,50 €

Master (Slave-Version verfugbar)

Master (Slave-Version verfugbar)

Master (Slave-Version verflgbar)

Master (Slave-Version verfugbar)

jo/jor/~

jo/jo/-

ja/ja/-

jo/ja/-

25m/3m/4 m 25m/3 m/4m 25m/3m/4m 25m/3m/4 m
8 m/10 m/- -/-/- 8 m/10 m/- 8 m/10 m/-

10 m/12 m/16 m 24m x 25m/30m x 3m/30m x 3m 10 m/12 m/16 m 10 m/12 m/16 m
7 m/8 m/10 m YUmx25m/14mx3m/14dmx3m 7m/8m/10m 7m/8 m/10 m
1 1 1 1

3-200 VA 200 VA 100 VA 2-80 VA
3-200 VA 200 VA 100 VA 2-80 VA
3...200 W 2300 W 2300 W 20 - 180 VA
3...200 W 2300 W 2300 W 20 -180 VA
3-200 VA 2300 VA 2300 VA 20 - 180 VA
3-200 VA 2300 VA 2300 VA -

165 A/20 ms //
350 A/200 ps

165 A/20 ms //
350 A/200 ps

165 A/20 ms //
350 A/200 ps

165 A/20 ms //
350 A/200 ps

4/- 4/- 4/- 4/-
-//- -/ -/-/- /-
jo jo jo jo

ja, mittels IR-Service-
Fernbedienung 6843

ja, mittels IR-Service-
Fernbedienung 6843

ja, mittels IR-Service-
Fernbedienung 6843

ja, mittels IR-Service-
Fernbedienung 6843

ja ja - -

- - ja? ja?

- - ja ja

-/36 mm -/49 mm -/32 mm -/32 mm
@ 68 mm @ 68 mm - -

23 mm 27 mm 35 mm 35 mm
IP 40 IP 40 IP 20 IP 20

6819/38-24 11,76 €
6819/38-183 122,16 €
2020 US 922 €

3m

4 10 m s

12m

Besser geht es nicht.

Das aus vier Sensoren und Spiegeln
bestehende Erfassungssystem ist
herkdmmlichen Bewegungsmeldern
weit Uberlegen. Schon die kleinste
Bewegung wird zuverld@ssig regis-
triert und l6st eine Reaktion aus.

6819/58-24 150,90 €
6819/58-183 161,71 €
2020 US 922 €

24m

01 Erfassungssystem herkémm-
licher Bewegungsmelder
02 Busch-Préasenzmeldersystem

6813-...-102 & 6440/05 U

3m

¢ 10 m s

2m

6813-...-102 & 6440/05 U

3m

4 10 m :

12m

' bei 230 V~ Netzspannung
2 via surface mounting box 6883-...


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2738,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2772,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2796,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2798,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2752,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2786,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001413A0475,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2754,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2788,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001413A0475,artikel.html
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Busch-Prasenzmelder 230 V Ubersichtstabelle

Busch-Présenzmelder Universal BT,

Busch-Prasenzmelder Universal BT,

Produkte Relais e-contact

Artikelnummer 6819/31-24 15553 € 6817/33-24 162,74 €
6819/31-183 16583 € 6817/33-183 172,63 €

Gerdtetyp Master (Slave-Version verfugbar) Master (Slave-Version verflugbar)

Halb- / Voll- / Komfort-Automatik ja/ja/ja ja/ja/ja

Erfassungsbereich:

Montagehohe 25m/3m/4 m 2,5m/3m/4 m

Sitzend 8 m/10 m /- 8 m/10 m/-

Gehend (seitlich/diagonal) 10 m/12 m/16 m 10 m/12 m/16 m

Gehend (frontal) 7 m/8 m/10 m 7 m/8 m/10 m

Empfindlichkeitseinstellung ja ja

Anzahl der Kandle 1 1

LAST":

LEDi 200 VA 3-200 VA

LEDs mit Konverter 200 VA 3-200 VA

Gluhlampen 2300 W 3...200 W

HV-Halogenlampen 2300 W 3...200 W

HV-Halogenlampen mit elektrischem Transformator 2300 VA 3-200 VA

Leuchtstofflampen 2300 VA 3-200 VA

Elektrische Fan-Motoren

Max. Einschaltstrom:

165 A/20 ms //
350 A/200 ps

165 A/20 ms //
350 A/200 ps

2-stufige Abschaltung (EN15232)

PIR / einzelne Aktivierung 4/4 4/4
2 Lichtbander / HLK / Tafellicht -/-/- -/-/-
Integrierter Helligkeitssensor ja ja

Fernsteuerbar ja, Smartphone-App tber Bluetooth ja, Smartphone-App Uber Bluetooth

Deckenmontage mit Federbigel ja ja

Aufputzmontage - -

Unterputz - -

Montagetiefe (UP-Gehdause / Deckenmontage): -/49 mm -/36 mm

Montagemalf3e: @ 68 mm @ 68 mm

Sichtbare Hohe: 23 mm 23 mm

Schutzklasse (Sensor / Aktor) IP 40 IP 40

Kompatible Nebenstelle: Artikelnummer  Slave 6819/38-24 m,76 € 6819/38-24 myze €

6819/38-183 12216 € 6819/38-183 12216 €

Taster 2020 US 922 € 2020 US 922 €

3m

10 m

12m

3m

10m

12m



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2740,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2774,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2742,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2776,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2752,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2786,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001413A0475,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2752,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2786,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001413A0475,artikel.html

Busch-Prasenzmelder Corridor BT,
Relais

Busch-Prdasenzmelder Universal BT,
e-contact mit Dichtungsring

BEWEGUNGS- UND PRASENSMELDER

Busch-Présenzmelder Universal BT,
DALI

77

6819/51-24 20394 €
6819/51-183 21430 €

6817/93-204 15347 €
6817/93-183 163,26 €

6819/35-24 197,25 €
6819/35-183 207,60 €

Master (Slave-Version verflugbar)

Master (Slave-Version verfugbar)

Master (Slave-Version verfugbar)

ja/ja/ja ja/ja/ja ja/ja/ja
2,5m/3m/4m 25m/3m/4m 25 m/3m/4 m
-/-/- 8 m/10 m/- 8 m/10 m/-
24mx25m/30mx3m/30mx3m 10 m/12 m/16 m 10 m/12 m/16 m
18mx25m/20mx3m/20mx3m 7 m/8 m/10 m 7 m/8 m/10 m
ja ja ja

1 1 2

200 VA 3-200 VA 200 VA

200 VA 3-200 VA 200 VA

2300 W 3..200 W 1380 W

2300 W 3..200 W 1380 W

2300 VA 3-200 VA 1380 VA

2300 VA 3-200 VA 1380 VA

- - 1380 VA

165 A/20 ms //
350 A/200 ps

165 A/20 ms //
350 A/200 us

165 A/20 ms //
350 A/200 ps

- - JG

4/4 4/4 4/4
~/-/- -/-/- -/jo/ja
jo jo jo

ja, Smartphone-App tber Bluetooth

ja, Smartphone-App tber Bluetooth

ja, Smartphone-App Uber Bluetooth

ja ja ja

-/49 mm -/36 mm -/60 mm

@ 68 mm @ 68 mm @ 68 mm

27 mm 23 mm 23 mm

IP 40 IP 41 IP 40

6819/58-24 150,90 € 6819/38-24 myrze € 6819/38-24 my76 €

6819/58-183 16171 € 6819/38-183 12216 € 6819/38-183 12216 €

2020 US 922 € 2020 US 922 € 2020 US 922 €
3m 3m 3m

30 m

2m

10m

12m

) bei 230 V~ Netzspannung


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2744,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2778,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2802,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2804,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2746,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2780,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2754,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2788,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001413A0475,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2752,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2786,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001413A0475,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2752,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2786,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001413A0475,artikel.html
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Busch-Prasenzmelder 230 V Ubersichtstabelle

Busch-Prasenzmelder Corridor BT, Busch-Wiichter® Prisenz tech
Produkte DALI BasicLINE Mini
Artikelnummer 6819/55-24 274,00 € 6811 EB 123,60 €

6819/55-183 27700 €
Gerdtetyp Master (Slave-Version verfugbar) Einzelgerat
Halb- / Voll- / Komfort-Automatik ja/ja/ja -/ja/-
Erfassungsbereich:
Montagehodhe 25 m/3m/4 m 25m/3m/4m
Sitzend -/-/- 3m/3,5 m/-
Gehend (seitlich/diagonal) 24mx25m/30mx3m/30mx3m 5m/6 m/8 m
Gehend (frontal) 18mx25m/20mx3m/20mx3m ns
Empfindlichkeitseinstellung ja ja
Anzahl der Kandle 2 1
LAST":
LEDi 200 VA 200 VA
LEDs mit Konverter 200 VA 200 VA
Gluhlampen 1380 W 2000 W
HV-Halogenlampen 1380 W 1000 W
HV-Halogenlampen mit elektrischem Transformator 1380 VA 2000 VA
Leuchtstofflampen 1380 VA 1000 VA
Elektrische Motoren 1380 VA -
Max. Einschaltstrom: 165 A/20 ms // 80 A/20 ms

350 A/200 pis
2-stufige Abschaltung (EN152321) ja -
PIR / einzelne Aktivierung 4/4 /-
2 Lichtb&ander / HLK / Tafellicht -/ja/ja -/-/-
Integrierter Helligkeitssensor ja ja
Fernsteuerbar ja, Smartphone-App Uber Bluetooth -
Deckenmontage mit Federbtgel ja ja
Aufputzmontage - -
Unterputz - -
Montagetiefe (UP-Gehduse / Deckenmontage): -/60 mm 180 mm
Montagemaf3e: @ 68 mm 32 mm
Sichtbare Hohe: 27 mm 10 mm
Schutzklasse (Sensor / Aktor) IP 40 IP 40/IP 20
Kompatible Nebenstelle: Artikelnummer  Slave 6819/58-24 150,90 €

6819/58-183 161,71 €

Taster 2020 US 922 €
3m 3m
35m

30 m 6m



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2748,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2782,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2508,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2754,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2788,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001413A0475,artikel.html

Busch-Wachter® Prasenz tech
BasicLINE

Busch-Waéchter® Présenz tech
BasicLINE Corridor

6814 U 121,54 € 6818 U 169,95 €
Einzelgerat Einzelgerat
ja/ja/- -/ja/-
25m/3m/4m 25 m/3m/4 m
4 m/4,5 m/- 4 m/4,5 m/-
7 m/8 m/10 m 24 m/20 m/-
4m/3m/2m ns
1 1
200 VA 200 VA
200 VA 200 VA
2000 W 2000 W
1000 W 1000 W
2000 VA 2000 VA
1000 VA 1000 VA
80 A/20 ms 80 A/20 ms
/- 4/-
-/-/- -/-/~
ja ja
- ja, mittels IR-Service-Fernbedienung 6843
ja ja
- ja
ja ja
28 mm/41 mm 18 mm/48 mm
65 mm 64 mm
31 mm 57 mm
IP 40 IP 40/IP 547

3m 3m

45m 45m
8m 20 m

7 bei 230 V~ Netzspannung
2 nur mit Aufputz-Gehé&use

BEWEGUNGS- UND PRASENSMELDER
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https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2509,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006800A2510,artikel.html
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Busch-Prasenzmelder APP

Busch-Prdsenzmelder APP
Die neue Generation der Busch-Présenzmelder
mit integrierter Bluetooth-Schnittstelle sind

Gerdat ®
fernsteuerbar und kénnen Uber eine Smartphone-

identifizieren
oder Tablet-App konfiguriert werden. Unter

anderem sind folgende Funktionen verfugbar:

Artikelnummer

Gerdtename,
z. B. Standort

Feldstarken-
anzeige

01

Uberwachung des
AuBenbereichs, z. B
unter Vordach

4 PIR-Sensoren in
4 Quadranten mit
unterschiedlichen
Empfindlichkeiten

[ ]

Empfindlichkeit —_—
einstellen

05 06

04 05



06

08

Installateursansicht

01 Auswahl des zu steuernden Prasenz-
melders Uber die Gerdateliste mit Feld-
stérkenanzeige und Schnellerkennungs-
taste

02 Empfindlichkeit der Sensoren

03 Testbetrieb

04 Geratename (Bluetooth)

und Gerdteparameter einstellen

05 Bestimmte Funktionen

fur den Benutzer freigeben

07

Anwenderansicht

06 Direktes Schalten und Dimmen des
angeschlossenen Verbrauchers

07 Energiemonitor (grobe Ubersicht
Uber die Energiekosten mit/ohne
Prasenzmelder)

08 Aktivierung der Anwesenheits-
simulation (wenn Sie nicht zu Hause
sind) Grundhelligkeit und Nachtlicht

BEWEGUNGS- UND PRASENSMELDER 81

App
hier downloaden

JETZT BEI
P> Google play

2 Erhaltlich im

o App Store

OE 0!
B

o i
e 1.||r h
ST



https://play.google.com/store/apps/details?id=de.buschjaeger.pm
https://apps.apple.com/de/app/busch-w%C3%A4chter-remote-control/id1139135710
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06

ELEKTRONIK

Einfach alles mit allem vernetzen. Schon bei der Instal-
lation und spdater bei der Nutzung im taglichen Leben.
Mit Busch-Jager lassen sich sdmtliche Anwendungen am
und im Haus verbliffend leicht miteinander verbinden.
Neben Multimediagerdaten kénnen Sie auch Jalousie
und Heizung komfortabel Uber die Systeme einbinden.
So wird eine effiziente Regulierung der Raumtemperatur
unterstitzt und lhre persénliche Energiebilanz durch
tageszeitenunabhdngiges und individuelles Temperieren
verbessert.

T

80,75

L6

31,5 R
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Raumtemperaturregler Ubersichtstabelle

Bedienelement

Zentralscheibe 6435-xx 6435-xx 1795 TA-xx 1795 TA-x 1794 TA-xx
UP-Einsatz 1098 UF-101 1098 U-101 1096 UTA 1095 UTA 1097 UTA
PREIS 284,00 € 257,00 € 163,00 € 141,00 € 136,00 €
Interner Timer fur die Betriebsarten Komfort, v v

Stand-by und Nachtabsenkung

Temperaturanzeige Ist v v v
Soll v
Gerdt kann ausgeschaltet werden v v
Eingangsklemme fir Nachtabsenkung (4K) v v
Manuelle Nachtabsenkung v v
Uber Schiebeschalter (4K)
Mit Fernfuhler far v
FuBbodenheizung
Schaltausgang 1 Wechsler 1 Wechsler 1 SchlieBer 1 SchlieBer 1 Wechsler
Nennstrom SchlieBer 16 A SchlieBer 10 A 1A 10 A 5A
Offner 5 A Offner 5 A
Nennspannung 230 V~ 230 V~ 24\ ~ 230 V~ 230 V~
Bedienung schwimmende schwimmende Drehréadchen Drehréadchen Drehr&dchen
Wippe mit Wippe mit
4 Positionen 4 Positionen
Betriebsart Heizen oder Heizen oder Heizen Heizen Heizen oder
Kthlen Kuhlen Kihlen

N N
o o
L L
20V T 230V
* ”AW u u u
JIN2L 1
000000 NG LN N2 L on

1098 UF-101 1096 UTA 1095 UTA 1097 UTA


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0509,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0508,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0489,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0488,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0490,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0487,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0497,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0516,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0515,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0485,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0484,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0486,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0483,artikel.html
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1111118

1794 TA-xx 1795-xx 1795 HKEA-xx 1795 HK-xx 1795-xx 1795-xx 1794-xx 1794-xx
1094 UTA 1095 UF 1099 UHKEA 1099 UHK 1096 U 1095 U 1097 U 1094 U
128,00 € 194,00 € 108,00 € 106,00 € 99,00 € 86,00 € 85,00 € 82,00 €
v
v
v v v v v
v v
v
1 SchlieBer 1 SchlieBer 2 SchlieBer 2 SchlieBer 1 SchlieBer 1 SchlieBer 1 Wechsler 1 SchlieBer
10 A 16 A SchlieBer 10 A SchlieBer 10 A TA 10 A 5A 10 A
Offner 5 A Offner 5 A
230 V~ 230 V~ 230 V~ 230 V~ 24V ~ 230 V~ 230 V~ 230 V~
Drehrédchen Drehrédchen Drehréadchen Drehrédchen Drehrédchen Drehrédchen Drehrédchen Drehrédchen
Heizen Heizen Heizen und Heizen und Heizen Heizen Heizen oder Heizen
Kuhlen Kihlen Kihlen
N N L N L e N
o " N N o
o Lo ! 2oV
N R RErET "\
77777 L‘} i m m
Nfm2fL[n I N 12 L n
NGO LN NO LN 9 9 N 12 L o1
1094 UTA 1095 UF 1099 UHKEA 1099 UHK 1097 U


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0509,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0508,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0489,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0488,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0490,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0487,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0497,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0516,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0515,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0485,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0484,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0486,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0483,artikel.html
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Busch-Raumluftsensor® CO:

Mit exakten
Coz":uh'e"' Produktvorteile
» Feuchtigkeitsfiihler und CO2-Fihler
» 2 potentialfreie Relaisausgdnge
» Farbig beleuchtetes Display fur
Warnungen
CO: (Kohlenstoffdioxid) ist ein nattrlicher Bestand- TECHNISCHE DATEN

teil der Luft. Anhand seiner Konzentration innerhalb ;¢ Anzeige fiir Kohlendioxid, Luftfeuchtigkeit, Temperatur
geschlossener Raume lassen sich RuckschlUsse auf und Luftdruck

die Luftqualitat ziehen (z. B. Besprechungsraume). Einstellwerte: Kohlendioxid 800 ppm ... 1500 ppm,
» Der CO2-Schwellwert |&sst sich im Gerat zwischen Luftfeuchtigkeit 40 % ... 95 %

800 ppm und 1500 ppm in 10-ppm-Schritten ein- Mit 2 potentialfreien Relaiskontakten

stellen.

» Solange der COz-Schwellwert Uberschritten ist,
wird das Display rot beleuchtet.
» Nach der Erstinbetriebnahme kann es eine ge-

Nennspannung: 230 V~

Nennstrom 6 A cos ¢ =1

Ohne Spreizbefestigung

wisse Zeit dauern, bis der CO2>-Wert mit der end- Passend fiir Zentralscheibe 6435-xxx
gultigen Genauigkeit gemessen wird.
BESTELLDATEN
Die relative Luftfeuchte beschreibt die in der Luft Art-Nr- 1091 U
enthaltene Wassermenge in Abhdangigkeit von der brois: 288,00 €

Lufttemperatur (z. B. Archive, Bader, Duschraume).

» Der optimale Wert der relativen Luftfeuchtigkeit
ist von den Vorortbedingungen abhdangig.

» Der rF-Schwellwert lasst sich im Gerdt zwischen
40 % und 80 % in 1%-Schritten einstellen.

» Solange der rF-Schwellwert Gberschritten ist, wird

das Display rot beleuchtet.

Elektrischer Anschluss

10A
Lo

N

Steuerung fur 230 V

1 2

3

01
02

Fenstersteuerung
01 Offnen
02 SchlieBen

Liiftersteuerung
01 Stufe 1
02 Stufe 2


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001032A0517,artikel.html

Busch-Radio

&

AUX-EINGANG

(«p)

FM-RADIO

Busch-Radio FM

» 8 Stationsspeicher

» Mono-/Stereobetrieb

» Uhrzeitanzeige und Weckfunktion
» Integrierte Antenne

» Nebenstelleneingang

» Zusdtzlicher externer Antennen-

anschluss
» Lautsprecher-Impedanz 4-8 Ohm

BESTELLDATEN

&

AUX-EINGANG

()

FM-RADIO

3

BLUETOOTH

Busch-Radio BTconnect

Zusatzlich zum 8215 U:

» Bluetooth-Schnittstelle zur Musik-
wiedergabe von mobilen Gerdten,
Spezifikation 2.1

» 8 speicherbare BT-Verbindungen

» Hochauflésendes Display

BESTELLDATEN

ELEKTRONIK 87

Busch-Radio iNet App

&

AUX-EINGANG

Busch-Radio iNet

» Integrierter Webserver zur
Konfiguration und Steuerung

» 8 Radio-URL-Adressen speicherbar

» Mono-/Stereobetrieb

» Nebenstelleneingang

» Zur Anbindung an ein bestehendes
WLAN

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: 8215 U zzgl. C-Scheibe 8252-xx
und Rahmen

Art.-Nr.: 8217 U zzgl. C-Scheibe 8252-xx
und Rahmen

Art.-Nr.: 8216 U zzgl. C-Scheibe 8252-xx
und Rahmen

Preis: 125,00 €

Preis: 187,00 €

Preis: 268,00 €

&

AUX-EINGANG

3

BLUETOOTH

Bluetooth Receiver

» Bluetooth-Schnittstelle zur Musik-
wiedergabe von mobilen Gerdaten,
Spezifikation 4.0

» 8 speicherbare BT-Verbindungen

Lautsprechereinsatz fiir

die Schalterdose

» Zur Kombination mit den
Busch-Radios FM, BT, iNet
und dem BT-Receiver

Deckenlautsprecher HiFi 5"

» 2-Wege-System

» Zur Hohlwand-/Deckenmontage

» Korrosionssichere Metallausfihrung
» Inkl. Lautsprechergitter mit Magnet-

» Integrierter Verstarker » 4 Ohm verschluss
» Lautsprecher-Impedanz 4-16 Ohm » 2 W (RMS) » 8 Ohm

» 200-20.000 Hz » 30 W

» Inkl. Anschlussleitung » 50-20.000 Hz
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: 8219 U zzgl. C-Scheibe 8255-xx Art.-Nr.: 8223 U zzgl. C-Scheibe 8253-xx Art.-Nr.: 8226/10 EB

und Rahmen und Rahmen

Preis: 164,00 € Preis: 34,64 € Preis: 96,00 €



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008200A0041,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008200A0198,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008200A0193,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008200A0042,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008200A0152,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008200A0202,artikel.html
http://busch-jaeger-app.de/app14/
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Jalousiesteuerung

01 02

Busch-Jalousiecontrol® Il Einsatz

» Geeignet fur Rollladen-, Jalousie-
und Markisenantriebe mit mechani-
scher oder elektronischer Endlagen-
abschaltung

» Mit zwei 230-V-Nebenstelleneingdn-
gen (Auf/Ab) fur Gruppensteuerung

01 02

Jalousie-Komfort-Einsatz

» Manuelles und automatisches
Schalten von Rollléden

» FUhrt die individuell eingelern-
ten Schaltbefehle (Auf/Ab) im
24-Stunden-Rhythmus aus

» Ohne Nebenstelleneingang

01 02

Jalousie-Compact-Timer

» Geeignet fur Rollladen-, Jalousie-
und Markisenantriebe mit mechani-
scher oder elektronischer Endlagen-
abschaltung

» N-Leiter-Anschluss erforderlich

» Memoryfunktion zum einfachen
Abspeichern von Schaltzeiten

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
01 Einsatz 6411 U-101 01 Einsatz 6419 U 01 Timer 6422 U
02 Bedienelement 6430-84-102 02 Zentralscheibe  6436-84 02 Zentralscheibe  6435-84
01 Preis: 122,00 € 01 Preis: 110,00 € 01 Preis: 83,00 €
02 Preis: 2779 € 02 Preis: 11,00 € 02 Preis: 902 €
o1 01 01

03

02 03 02 03

02

Einsdtze fiir Jalousiesteuerung/

Zeitschaltuhren

» Geeignet fur Rollladen-, Jalousie-
und Markisenantriebe mit mechani-
scher oder elektronischer Endlagen-
abschaltung

Komfort-Timer-Bedienelement
» Manuelles und zeitgesteuertes Schal-

ten von Rolllaéden, Jalousien, Markisen,

Beleuchtungen, elektrischen Verbrau-
chern

» Individuelle Astroverschiebung und
Astrosperrzeit

Standard-Timer-Bedienelement

» Einfache Einstellung tber hochauf-
|6sendes Display mit Hintergrund-
beleuchtung

» Schaltzeiten, Datum, Uhrzeit vorein-
gestellt

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN

01 Einsatz 6411 U/S-101 01 Bedienelement 6455-101 01 Bedienelement 6456-101
02 Zentralscheibe  6430-84-10 02 Einsatz 6411 U-101 02 Einsatz 6418 U
03 Helligkeitssensor 6414-101 03 Zentralscheibe  6435-84 03 Zentralscheibe  6435-84
01 Preis: 138,00 € 01 Preis: 98,00 € 01 Preis: 90,00 €
02 Preis: 2779 € 02 Preis: 122,00 € 02 Preis: 69,00 €
03 Preis: 5260 € 03 Preis: 9,02 € 03 Preis: 9,02 €



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006410A0377,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006430A0329,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006410A0409,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006430A0306,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006410A0390,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006430A0358,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006410A0379,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006430A0329,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006410A0389,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006410A0397,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006410A0377,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006430A0306,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006410A0398,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006410A0375,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006430A0306,artikel.html
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USB-Ladegerdte und WLAN-Accesspoint

Busch-powerDock Komplettset mit

Lightning-Anschluss future® linear

» Zum Laden mobiler Endgerdate mit
Apple Lightning-Anschluss

» Bestehend aus Busch-powerDock
Ladeschale mit Lightning-Anschluss
6473 inkl. Zentralscheibe,
Busch-powerDock-Einsatz 6473 U,
1-fach future® linear Abdeckrahmen

» Ladestrom: 2,1 A

Busch-powerDock Komplettset mit

USB-C-Anschluss

» Zum Laden mobiler Endgerate mit
USB-C-Anschluss

» Bestehend aus Busch-powerDock-
Einsatz 6473 U, Busch-powerDock-
Ladeschale mit USB-C-Anschluss
6473/11 inkl. Zentralscheibe, 1-fach
future® linear Abdeckrahmen

» Ladestrom: maximal 21 A/2,0 A

USB-Ladestation Komplettset

» Mobiltelefone ablegen und laden

» Mit Micro-USB-Anschlusskabel

» Nutzbare Leitungslange (inkl. Micro-
USB-Stecker) ca. 22 cm

» Elektronischer Kurzschluss- und
Uberlastschutz

» FUr Gerate mit einer Dicke von max.
18 mm

» Ladestrom: 14 A

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: 6480-84 Art.-Nr.: 6480/11-84 Art.-Nr.: 6470-84
Preis: 95,00 € Preis: 85,00 € Preis: 103,00 €

SCHUKO® USB-Steckdose

» Zum Laden und Versorgen mobiler
Endgerdate via USB-Kabel

» 2-polig (2 P + E) und USB Typ A
Steckbuchse

» Elektronischer Kurzschluss- und
Uberlastschutz

» Ladestrom 0,7 A

USB-Netzteil-Einsatz

» Zum Laden und Versorgen von bis
zu zwei mobilen Endgerdten via
USB-Kabel

» 2 USB-Typ-A-Steckbuchsen

» Elektronischer Kurzschluss- und
Uberlastschutz

» Ladestrom: max. 3 A

WLAN-Accesspoint, UP

» WLAN Accesspoint, Repeater und
Adapter

» WLAN Standards IEEE 802.11b/g/n
mit 24 GHz

» RUckwartiger Ethernet-Kabel-
anschluss Uber Schraubklemmen
(10/100 Mbit/s)

» Vorderseitige Ethernet-Anbindung
Uber RJ45-Buchse (10/100 Mbit/s)

BESTELLDATEN* BESTELLDATEN* BESTELLDATEN*
Art.-Nr.: 20 EUCBUSB-84 Art.-Nr.: 6472 U-101 Art.-Nr.: 8186/31-101
Preis: 76,00 € Preis: 5700 € Preis: 177,00 €

*Bestelldaten beziehen sich auf den UP-Einsatz, C-Scheibe und Raohmen mussen gesondert bestellt werden und sind hier beispielhaft in future® linear dargestellt.


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006400A0044,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008100A0358,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006400A0046,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006400A0004,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA002011A6161,artikel.html
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RUFSYSTEME

Immer mehr Menschen leben im Alter in Senioren-
residenzen oder Pflegeheimen. Komfortabel und sicher.
In 6ffentlichen Bereichen steht Busch-Infoline® fir die
Ausstattung der Behinderten-WCs zur Verflgunag.

.
o0, 5

N O
2

)
54U,
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PLANUNGSHANDBUCH RUFSYSTEME

Busch-Infoline®
Das System

01

Hilfe holen,
wenn nétig

03 04

01 02

Die Installation nach der VDE 0834 gibt vor, dass
alle Rufanlagen mit Notstrom aus einer USV ver-
sorgt werden missen, die spdtestens 15 Sekunden
nach Ausfall der reguldren Netzspannung den Be-
trieb fur mindestens eine Stunde aufrechterhailt.
Bei Stromausfall missen bereits anstehende Rufe
zur Uberbrickung mindestens 30 Sek. gespeichert
bleiben. In den meisten Objekten, in denen die
Rufanlagen zum Einsatz kommen (Krankenhduser,
Pflegeheime oder offentlichen Gebdaude), besteht
bereits bauseits eine entsprechende 230 V Not-
stromversorgung. An diese wird in der Regel auch
die Rufanlage angeschlossen. Die Rufanlage kann
aber auch alternativ mit einer Gleichspannung
18-35 V DC versorgt werden. Z. B. durch die unter-
brechungsfreie Spannungsversorgung 6180/11 in
Verbindung mit dem Akku-Modul 6180/12 SV. Das
Netzteil 1518 U entfallt in diesem Falll.

Beispiel fiir die Uberwachung
eines Behinderten-WCs

230 V

Ruf-Set fiir Behinderten-WC nach

DIN VDE 0834

Zum Aufbau einer Notrufanlage fur Behinder-
ten-WCs. Bestehend aus bei Verwendung von
Standard-UP-Dosen nach DIN 49073-1:

BESTELLDATEN SET

Art.-Nr.:
Preis:

1510 UC-84-101
336,00 €

BESTEHEND AUS

01 Netzteil-Einsatz

Art.-Nr.:
Preis:

1518 U
62,00 €

02 Alarmmelde-Einsatz

Art.-Nr.:
Preis:

1515 U-12-101
143,00 €

03 Abstelltaster-Einsatz. Zum Aufheben des Notrufs

Art.-Nr.:
Preis:

1520/1 UK-101
44,60 €

04 Signaleinsatz mit Zugschnur

Art.-Nr.: 1520/1 UKZ-101
Preis: 43,05 €
ERSPARNIS 4335 €

Legende:
Leitungsfarben

02
01

— 230V
—— Sonstiges
2 4
02
2
03 04 04


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001582A0331,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001582A0428,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001582A0429,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001582A0331,artikel.html

Kontrollanzeige-Einsatz, 6-fach

» Zur Anzeige von bis zu 6 unter-
einander unabhdngigen Alarm/
Statusmeldungen z. B. im Empfang,
Schwesternzimmer, Hotel
oder Verwaltungsgebdudes

Unterbrechungsfreie

KNX-Spannungsversorgung

» Teilungseinheiten 8 TE

» Zum Anschluss von bis zu 2 Akkus
AM/S 121

» Sekundar 30V, +/-2 V

RUFSYSTEME

Akku-Modul, 12 VDC

» Teilungseinheiten 8 TE

» Nur einsetzbar in Kombination mit
SU/S 30.640.1

93

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: 1566 U Art.-Nr.: SU/S 30.640.1 Art.-Nr.: AM/S 121
Preis: 114,00 €
Optional: Optional:
Fernsignalisierung Besetztanzeige
Separate mit Ruftonabstellung
Gerdteeinbaudose
f—
' 8 Schutz-
‘ ‘ isolierung
L 230V~ i
N 1
Optional
4]
12
2
Lo ]
1kQ R
Abschluss- Alarmmelde-Einsatz
widerstand 1515/1 U-101 1515 U-12-101
99 28
® ® ®
1 1 |
—2 —2 1 1 4] 1
—s \— 3 2 B 2
4 4 3 3 —s
n %’ L/
Signaltaster-Einsatz 1520/1 UKZ-101 oder 4 4 4
mit Zugschnur 1520/1 UK-101 ) 1
1520/1 UKZ-101 Abstelltaster-Einsatz
1520/1 UK-101 1520/1 UK-101 1564 U-1x

*Bauseitige USV nach VDE 0834 oder Netzteil 1518 U durch ein unterbrechungsfreies Netzteil z. B.

6180/11 in Verbindung mit 6180/12 SV ersetzen


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA001582A0341,artikel.html
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TURKOMMUNIKATION

Fiir jeden Anspruch die richtige Lésung. Mit der breiten
Palette durchdachter Produkte kann fur jede Art von
Gebduden die optimale Turkommunikation verwirklicht
werden. Ohne grofen Installationsaufwand durch die
2-Draht-Bus-Technik. Stets mit hochwertigen und sorg-
faltig aufeinander abgestimmten Materialien. So eignet
sich Busch-Welcome® flr den Ersteinsatz im Neubau
genauso wie fur die nachtrégliche Integration bei der
Modernisierung jeder Art von Immobilien.

135

(1 — H [ — Il — P

9
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Busch-Welcome® (2-Draht-System)

Das System

Fiir jeden Anspruch die richtige Lésung

Die Produktserie Busch-Welcome® ergdnzt das
umfassende Busch-Jaeger Sortiment auf sinnvolle
Weise. Mit der breiten Palette durchdachter Pro-
dukte kann fur jede Art von Gebduden die optima-
le Tdrkommunikation verwirklicht werden. Ohne
groBBen Installationsaufwand durch die 2-Draht-
Bus-Technik fir Audio und Video (ideal fir die
Nachristung J-Y(St)-Y 2x2x0,8). Stets mit hochwer-
tigen und sorgfaltig aufeinander abgestimmten
Materialien. So eignet sich Busch-Welcome® fur
den Ersteinsatz im Neubau genauso wie fur die
nachtragliche Integration bei der Modernisierung
jeder Art von Immobilien. Im Zentrum steht die
Systemzentrale, die Audio- sowie Videoanlagen

steuert und kombiniert.

01 Systemzentrale

02 Innenstation Audio mit Horer
03 AuBenstation Audio

04 Lichtquelle

05 Elektrischer Turoffner

06 Busch-Welcome®
Innenstation Video 7"

Anlage mit Audio

_@_

04

=
(D)

©)
(D o1

03 02

Anlage mit Video

> os

01

07

07 AuBenstation Video
08 Etagenruftaster

Planungshinweise

» 1-Mann-Inbetriebnahme mit Schraubendreher,
keine Software erforderlich

» Max. vier Innensprechstellen (Video-oder Audio)
pro Wohneinheit

» Kombination von Video- und Audiosprechstellen
(innen und aulRen)

» Bei reinen Audioanlagen sind Stern- und
Linienstruktur (Durchschleifen) moglich.

» Bei Videoanlagen missen an Knotenpunkten
Videoverteiler eingesetzt werden.

» Bei Videoanlagen ist auch eine Linienstruktur
moglich.

» Bei reinen Audioanlagen kénnen dennoch
Videoverteiler bereits eingebaut oder fur die
Nachristung genutzt werden, damit eine
Erweiterung von Audio nach Video moglich ist.

09 Videoverteiler bauneutral
10 Busch-Welcome® Innenstation

Video mit 12,6 cm (5")
Art.-Nr.: 83222 U-611
Bauform: REG, UP

Anlage mit Audio und Video

- 09

02 08 08

E

02 08 08

02 08 08 02

Ooo
01
07



Anbindung der Tirkommunikation an die

Telefonanlage

Uber eine Telefonzentrale mit Analoganschluss
wird die Verbindung zu anderen Teilnehmern
ermoglicht, wie weitere analoge Telefone,

DECT-Telefone, ISDN-Telefone, Mobiltelefone.

Uber die angewdhlten Telefone kann die Tur

01

gedffnet oder die Beleuchtung eingeschaltet
werden. Durch die kleine Bauform von nur

4 TE werden ein optimaler Einsatz und eine
einfache Inbetriebnahme ohne PC gewdhr- 02
leistet. Optional erfolgt eine komfortablere
Inbetriebnahme Uber die Weboberflache

des IP-Gateways.

01 Busch-Welcome® AuRenstation
Video, Art.-Nr.: 83121/x-xxx

02 Busch-Welcome® Systemzentrale,
Art.-Nr.: 83300

03 06 Busch-Welcome® Innenstation
Video 7", Art.-Nr.: M22381-W-03

04 Telefon-Gateway,

Art.-Nr.: 83350

05 IP-Telefonanlage

06 FRITZ!Fon oder andere
DECT-Telefone

Mobile Tiirkommunikation

03

07 Router

08 Analoges Telefon

09 ISDN-Telefon

10 IP-Gateway, Art.-Nr.: 83342
11 Tablet

12 Busch-ComfortPanel®,
Art.-Nr.: 8136/xx-xxx

Als Ergé&nzung zu den fest installierten Innen-

sprechstellen kénnen tber das IP-Gateway bis

01

zu vier weitere Teilnehmer an das System Busch-
Welcome® angeschlossen werden. Bei diesen

Gerdten kann es sich um Smartphones, Tablet-

PC oder ein Busch-ComfortPanel® handeln. Die

Gerdte kdnnen gemischt werden. Es existiert 10
nur eine Systemzentrale, unabhdngig davon, ob

Audio- oder Videoanlagen aufgebaut werden. Ab

einer bestimmten Teilnehmerzahl werden zusatz-

liche Spannungsversorgungen nétig. Detaillierte
Informationen zum Systemaufbau findet man

in der Systembeschreibung Busch-Welcome® n
(2CKAOOOOOOA1614). Die Systemzentrale verfugt

bereits Gber Anschlusse fir den Turéffner und far

eine AuBenbeleuchtung. Beide werden Uber die

Innensprechstellen geschaltet.

Welcome App

» Fur Turkommunikation mit
mobilem Komfort

» Nur in Kombination mit dem
kostenpflichtigen IP-Gateway

» Ermoglicht die Kommunikation
via Smartphone oder Tablet

mit der Turstation

TURKOMMUNIKATION 97

05

04

08

06

07

09

02

07

12

Legende:

Leitungsfarben

— KNX/free@home Bus
— 230V

— Welcome Bus

~—— Netzwerk

— Sonstiges

03

06

Funkfarben
= WLAN/wireless
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Busch-Welcome® Bedienelemente

AUSSENSTATION AUDIO

AUSSENSTATION VIDEO

1-fach
Art.-Nr.: 83101/1-660 Il
Art.-Nr.: 83101/1-664

EXTERNE KAMERAS

Videokamera
Art.-Nr.: 83550/1

2-fach
Art.-Nr.: 83102/4-660 Il
Art.-Nr.: 83102/4-664

1-fach
Art.-Nr.: 83121/1-660 Il
Art.-Nr.: 83121/1-664

Dome-Kamera
Art.-Nr.: 83550/2

10-fach
Art.-Nr.: 83105/10-660 Il
Art.-Nr.: 83105/10-664

8-fach
Art.-Nr.: 83124/8-660 Il
Art.-Nr.: 83124/8-664

Mini Dome-Kamera
Art.-Nr.: 83550/3

33-fach, Preis auf Anfrage
Art.-Nr.: MU83126/33-660" Il
Art.-Nr.. MU83126/33-664"

30-fach, Preis auf Anfrage
Art.-Nr.: MU83126/30-660" Illl
Art.-Nr.. MU83126/30-664"

Kamera Interface
Art.-Nr.: 83327

Einbau-Audiomodul
Art.-Nr.: 83110-101,
Anlagen bis 8 WE

Kameramodul
Art.-Nr.: 83501-101,

Einbau-Tastenerweiterung
Art.-Nr.: 83111-101,
fur je 12 weitere WE

Kameramodul 180°
Art.-Nr.: 83503,

"Nur geeignet fur die *Einputzdosen bei Unter-
Unterputz-Montage putz-Montage erforderlich



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0017,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0007,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0268,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0260,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0022,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0012,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0270,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0262,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0274,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0266,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0521,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0521,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0323,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0323,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0492,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0492,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0546,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0546,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0486,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0486,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0012,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0012,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0490,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0490,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0465,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0465,artikel.html

SYSTEMZENTRALE UND STEUERGERATE

Systemzentrale
Art.-Nr.: 83300,
Teilungseinheit: 12

Systemzentrale Mini
Art.-Nr.: 83301
Teilungseinheit: 6

Zusatzspannungsversorgung

Art.-Nr.: 83310,
Teilungseinheit: 8

V4
N

Klingeltransformator
Art.-Nr.: 83315,
Teilungseinheit: 2
Versorgung der Turoffner
fur die Turen 2-4

Schaltaktor Tur/Licht
Art.-Nr.: 83330,
Teilungseinheit: 4
Ansteuerung eines Turoff-
ners oder Beleuchtung - je
Turstation 2-4 erforderlich

Videoverteiler AuBBen
Art.-Nr.: 83325/2,
Teilungseinheit: 2
Anbindung einer zusatz-
lichen VideoauBenstation
an den AuBenbus

Aktiv Videoverteiler
Innen UP

Art.-Nr.: 83320/4 U
Zur Montage in einer
Unterputzdose

Videoverteiler Innen
Art.-Nr.: 83320/2,
Teilungseinheit: 2

Zur Verteilung der Video
signale der Innenbuslinien

Videoverteiler Innen UP
Art.-Nr.: 83320/2 U

STEUERUNGSELEMENTE

TURKOMMUNIKATION 99

=

Innenstation Audio mit Horer
Art.-Nr.: 83205 AP-624

Innenstation Audio

Art.-Nr.: 83210 AP-624

Busch-Welcome®

Innenstation Video mit 12,6 cm (5")

Art.-Nr.: 83222 U-611,

Busch-free@homePanel 7"
Art.-Nr.: 83221AP-611,

Tischstander fur Busch-free@homePanel 7",
Busch-Welcome® Innenstation Video 7" und
Busch-SmartTouch® Art.-Nr.: 83506,

Busch-Welcome® Innenstation

Video mit 17,8 cm (7") Touch-Display ~ Art.-Nr.: 6136/07-811%,

Art.-Nr.: 83220 AP-624,

Busch-SmartTouch®

O  *Wichtiger Hinweis zu

I] 6136/07-811:

Bei Anwendung nur
mit Busch-Welcome®
muss die Funktion mit
der KNX-Software
ETS aktiviert werden!

Telefon-Gateway
Art.-Nr.: 83350,
Teilungseinheit: 4

Art.-Nr.: 83342,
Teilungseinheit: 10

Netzteil 12V / 0,83 A
Art.-Nr: CP-D 12/0.83

Netzteil 12V /21 A
Art.-Nr: CP-D 12/21

Schaltaktor UP 83335 U,
(Nebensignal und Licht-
schaltfunktionen)
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Busch-Welcome®
Modulare Aluminium AulRenstationsrahmen

NEU
0
Tirkommuni-
kation .
Produktvorteile
o » AuBBenstationsrahmen und Funktionsmodule
per Klicksystem schnell und einfach
zusammenzubauen
» Das zeitlose Busch-Welcome® Design,
kombiniert mit robustem Aluminium, bietet
jetzt auch fur den AuBenbereich eine preislich
attraktive Losung fur die reine Audio-
Anlagenldsung.
Ergdnzend zu den kompletten AuBenstationen
kénnen mit den neuen modularen AuBenstations-
rahmen die AuBenstation und die passenden Funk-
tionsmodule per Klicksystem individuell, schnell und
einfach zusammengesetzt werden.
Funktionsmodule AuBenstationsrahmen
Audiomodul Frontplatte 1/2 Frontplatte 1/3
Art.-Nr. 251381A-A-03 Art.-Nr. 41392CF-A-03  Art.-Nr. 41393CF-A-03

Klingelmodul, 1-fach  Klingelmodul, 2-fach  Klingelmodul, 3-fach
Art.-Nr. 51381RP1-03 Art.-Nr. 51381RP2-03 Art.-Nr. 51381RP3-03

Frontplatte 1/4 Frontplatte 1/5 Frontplatte 2/3
Art.-Nr. 41394CF-A-03 Art.-Nr. 41395CF-A-03 Art.-Nr. 41396CF-A-03

Tastenmodul, 3/6-fach Tastenmodul, 4/8-fach
Art.-Nr. 51381SP3-03 Art.-Nr. 51381SP4-03
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Direkte Inbetriebnahme

ohne Zusatzgerate méglich
Komfortablere Inbetriebnahme per
Webbrowser via Busch-Welcome®

Busch-Welcome®
/utrittskontrollmodule

IP-Gateway 83342 maoglich.

» Direkt als Komplettgerdat bestellen

» Nachrustung in bestehende Anlagen:
Zugangsmodul separat setzen

» Die Einzelmodule sind auch in -664
studiowei3 matt erhdltlich.

L
0g

Flexibel und

modular .
cinsetzbar Produktvorteile
o » Montage in Au3enstationen oder als abgesetzte

Einzelkomponente, auch zum NachrUsten

» Als Schnittstelle dient der Busch-Welcome®
AuBenbus.

» Offnen der Tur mithilfe eines Smartphones

» Gleiche Abmessungen wie Klingelmodul, Module
kénnen auch nachtraglich gegen ein Klingel-
modul getauscht werden.

Mit den drei Zutrittskontrollmodulen Transpon-
der, Tastatur und Fingerprint stellt Busch-Jaeger
eine interessante Losung fir den Wohnbau oder
Zweckbau vor. Einstellungen — wie Zugangsbe-
rechtigungen — kénnen direkt am Modul vorge-
nommen werden. Fir das Transponder-Modul sind
BJE-SchlUsselkarten separat erhdltlich. Als prak-
tische und preiswerte Alternative kénnen auch
Smartphones mit Near-Field-Communication
(NFC)-Funktion zum Turéffnen eingesetzt werden.
Das Tastatur-Modul erlaubt das Offnen der Tur
per PIN-Code-Eingabe sowie das direkte An-
klingeln einer bestimmten Wohnung im Mehr-
familienhaus. Das Fingerprint-Modul erteilt die
Berechtigung des Besuchers durch Scannen des
Fingerabdrucks.

WEITERE FUNKTIONEN

Near Field Communication (NFC) Technologie

Einstellungen direkt am Modul méglich

Optional komfortable Inbetriebnahme Uber die Weboberflache
vom IP-Gateway

Transponder-Modul: Es kénnen 256 Karten genutzt werden.

Fingerprintmodul: Es kénnen 64 Nutzer eingelernt werden.

Alle Module: Schutzart P44

Beispielhafte Moglichkeiten der Integration der
drei Module in die Busch-Welcome® AuBBenstationen
AuBenstation mit

Transponder-Modul,
Edelstahl, Oberflache

AuBenstation mit
Tastatur-Modul,
Edelstahl, Oberfléche

AuBenstation mit
Fingerprint-Modul,
Edelstahl, Oberflache

geburstet geburstet geburstet
Artikel-Nr. Artikel-Nr. Artikel-Nr.
Welcome 83100/70-660, 83100/71-660, 83100/72-660,

Tastatur-Modul

Zielruf Uber

Turoffnen Wohnungsnummer

l
I

Legende:

Cel)

Leitungsfarben

— KNX/free@home Bus
—— Welcome Bus
—— Sonstiges

—

|

AuBenstation Video
1-fach mit
Fingerprint-Modul,
Edelstahl, Oberfléche
gebdrstet, Artikel-Nr.
83122/70/1-660

AuBenstation Video
2-fach mit
Tastatur-Modul,
Edelstahl, Oberflache
geburstet, Artikel-Nr.
83122/71/2-660

Weitere AuBenstationen auf Anfrage!

AuBenstation Video
3-fach mit
Transponder-Modul,
Edelstahl, Oberfléche
geburstet, Artikel-Nr.
83122/72/3-660
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Busch-Welcome® Infomodule

Mit LED-
Hintergrund-

beleuchtung
o,

Busch-Welcome® Zustandsmodul

Neue Normen fur bauliche Anlagen helfen horge-
schédigten Personen. Dieses Turkommunikations-
modul erfillt die neuen Standards an visueller
Bedienung.

Die aktuellen DIN-Normen 18040-1 und -2 schaffen
neue Rahmenbedingungen: Barrierefreie bauliche
Anlagen mussen klare technische Voraussetzun-
gen erflllen, auch bei Turéffner- und Gegensprech-
anlagen. Das neue Bauteil wird in eine AuBenstation,
in eine Briefkastenanlage oder in ein Turseiten-
panel integriert und signalisiert einem Besucher
mit eingeschranktem Hérvermégen durch blau
oder rot hinterleuchtete Symbole, wenn er zum
Sprechen aufgefordert wird, wenn die Tur gedffnet
wird, wenn es klingelt und auch, wenn niemand
erreichbar ist.

BESTELLDATEN

Busch-Welcome® Infomodul

Moderne AuBenstationen brauchen Fldchen
fur Informationen wie Hausnummer oder
Offnungszeiten. Beleuchtet und formschén
gestaltet. Zu oft sieht man bei gewerblichen
Eingdngen unharmonisch gestaltete Module.
Ein Nebeneinander vieler Stile ist fur alle
Unternehmen im Gebdude ungunstig.

Eine gute Visitenkarte dagegen ist das Busch-
Welcome® Informationsmodul. Hausnummer,
Firmeninformationen wie Offnungszeiten werden
elegant und lesbar prasentiert. Die einheitliche
Typografie in Schwarz auf Grau passt sich subtil
an alle Baustile an. Auch nachts ist alles bestens
lesbar dank LED-Hintergrundbeleuchtung. Man
schatzt es, wenn der Elektroinstallateur sauber
arbeitet. Hier zeigt sich auch sein Auftritt im
besten Licht.

BESTELLDATEN

Produktvorteile

» Erfullt neue DIN-Normen fur Zugénge
» Integrierbar in vorhandene Anlagen

» Visuell prazise Benutzerfuhrung

Busch-Welcome® Blindmodul
Zutrittskontrollgerdte anderer Hersteller konnen
bei einer maximalen GréBe von (H x B)

54 mm x 70,2 mm leicht und sogar unsichtbar
in das Busch-Welcome® Modul integriert werden.
Offenheit und Flexibilitat schaffen das beste
System.

Alles aus einer Hand zu beziehen, das ist manch-
mal nicht moglich. Busch-Welcome® bietet die
Méglichkeit, auch 3rd-Party-Anwendungen in
das AuBenmodul zu integrieren, ohne dass das
schone einheitliche Design gestort wird. So ist
man auch offen fur zuklnftige Erweiterungen,
ohne dass man beim Design Kompromisse ein-
gehen muss. Die Blindabdeckung ist formschén
und erscheint dem Betrachter als Designelement.
Details zahlen, das weil3 jeder Elektroinstallateur.

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: 83190

Art.-Nr.: 83191

Art.-Nr.: 83192

Der rutschfeste Tischst&nder fir die Busch-Welcome®
Innenstation Video 7" oder das Busch-free@homePanel 7"
eignet sich perfekt fur Empfangstresen und Thekenbereiche.
Das Kabel wird hier subtil hinten hinausgefthrt.
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Busch-Welcome® Kamera-Interface

01

03

02

4
—0¢
T

Einfache
Systemintegration
[}

Kamera-Interface

Viele Kameras werden einfach in ein System integ-
riert. An den AuBBenbus kénnen bis zu vier Kamera-
Interface-Module mit bis zu jeweils vier analogen
Kameras angeschlossen werden, im Maximum
sind damit fur den AuBenbereich insgesamt 16
Kameras maglich. An jeder Wohneinheit kann
zusatzlich ein Kamera-Interface mit ebenfalls bis
zu vier analogen Kameras angeschlossen werden.
Diese Kamerabilder kénnen nur von der zuge-
ordneten Wohnung betrachtet werden und sind
als Indoor-L6sung gedacht. Dartber hinaus kann
das aufgezeichnete Signal an externe DVR-oder

Kameralésungen
Ergénzende analoge
Kameralésungen fur

das Kamera-Interface
aus dem Busch-Welcome®

Sortiment
BESTELLDATEN

01 Art.-Nr.: 83550/3
02 Art.-Nr.: 83550/2
03 Art.-Nr.: 83550/1

Produktvorteile

» FUr bis zu 16 unterschiedliche ana-
loge Videokameras an einem Gerdt

» Auch fur analoge Kameras anderer
Hersteller geeignet

» FUr Nachristung und Erweiterung

TV-Systeme weitergeleitet werden. Parallel zum
neuen Interface bietet Busch-Jaeger drei neue
analoge Kameras an: eine klassische Video-
kamera, eine Dome- und eine Mini-Dome-
Kamera. Ein weiteres Angebot: Neben den vor-
konfigurierten Busch-Welcome® AuBenstationen
kénnen auch kundenspezifische AuBenstationen
individuell kombiniert werden. Besonders leicht er-
folgt die individuelle Gestaltung der AuBenstati-
on Uber den Busch-Welcome® Konfigurator unter
busch-jaeger-konfigurator.de.

Fur die Montage ist eine
gesonderte Anschluss-
dose erforderlich (nicht im
Lieferumfang enthalten).

Hinweis

Es wird eine zusatzliche
Spannungsversorgung bendtigt,
z.B. CP-D 12/0,83.


http://busch-jaeger-konfigurator.de
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0490,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0488,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA008300A0486,artikel.html

104 PLANUNGSHANDBUCH TURKOMMUNIKATION

Busch-Welcome® Anwendungsbeispiele

Beispiel Mehrfamilienhaus

mit 8 Parteien, Audio

Vorteil

Der Elektriker kann bei
dieser Verdrahtung
aus dem Treppenhaus
auf die AnschlUsse zu-
greifen.

01 Busch-Welcome®
Innenstation Audio
mit Horer

Art.-Nr.: 83205 AP-xxx
02 Etagenruftaster
03 Busch-Welcome®
Systemzentrale
Art.-Nr.: 83300

Linienférmige Verdrahtung

Whg. 8 3 ’: Whg. 4
01° 02
Whg. 7 Whg. 3
Whg. 6 3 ’: Whg. 2
Whg. 5 Whg. 1
Innenbus Innenbus
m =
J-Y(ST)-Y
04
AuBenbus
03

04 Elektrischer
Taroffner

Art.-Nr.: 2020 US,
1789 Kl-84

05 AuBenstation
Audio 10-fach
Art.-Nr.: 83105/10-660

Busch-Welcome®
Innenstation Video 7"
Art.-Nr.: 83220 AP-xxx

Busch-Welcome®
Videoverteiler
bauartneutral innen,
Bauform: REG, UP
Art.-Nr.: 83320/2

Busch-Welcome®
AufBenstation Video
Art.-Nr.: 83121/x-xxx

Busch-Welcome®
AuBenstation Audio
Art.-Nr.: 83101/x-xxx

™

]

]

]

Busch-Welcome®
Zusatzspannungs-
versorgung
Art.-Nr.: 83310
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Beispiel Mehrfamilienhaus
mit 12 Parteien, Video

m JY(ST)Y

05

Steigleitungen

01

TURKOMMUNIKATION

—/10

Weitere Informationen
finden Sie im
Systemhandbuch
Busch-Welcome®

06

01 Busch-Welcome®
Innenstation

Video mit 12,6 cm (5")
Art.-Nr.: 83222 U-611
02 REG Adapter
Art.-Nr.: 83508

03 Aktiv Videoverteiler
Innen UP

Art.-Nr.: 83320/4 U

AuBenbus

04

04 Busch-Welcome®
Systemzentrale

Art.-Nr.: 83300

05 Elektrischer Turoffner
Art.-Nr.: 2020 US,

1789 KI-84

06 AuBenstation Video
12-fach
Art.-Nr.: 83124/12-660

02

03

Legende:
Leitungsfarben

—— Welcome Bus
—— Sonstiges
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Busch-Welcome® Konfigurator

Moderne Tirkommunikation - moderne Planung
Die Turkommunikation von Busch-Jaeger eroff-
net neue Perspektiven: fir umfassende Sicherheit,
mehr Komfort und modernes, stilistisch passendes
Design. Mit dem neuen Busch-Welcome® Konfigu-
rator bieten wir Innen auch fir die Planung einer
Tarkommunikationsanlage eine innovative Losung.

Planung von jedem Ort mit jedem Gerat
Der neue Busch-Welcome® Konfigurator ist eine
Web-Applikation und lauft in jedem Browser. Eine

Installation oder spatere Updates sind nicht not-
wendig. Der Konfigurator kann sowohl im Biro am
Computer, aber auch unterwegs beim Kunden auf
dem Tablet genutzt werden.

Er ist damit ein effizientes Tool sowohl fur Mitarbei-
ter des ElektrogroBhandels als auch fur Elektroins-
tallateure, Architekten und Planer.

» Online-Tool

» Keine Softwareinstallation

» Immer aktuelle Version

» Unabhdngig von der Hardware

» Kann mit PC, MAC oder Tablet genutzt werden

» MafBzeichnungen und Abbildungen aller
geplanten Artikel

Busch-Welcome®

! KONFIGURATOR

fur Ihre Kunden
busch-jaeger-
konfigurator.de

Nachdem Sie sich fir die Detail- oder
Schnellplanung entschieden haben, erfol-
gen die weiteren Planungsschritte von der
Innenstation Uber die AuBenstation bis
hin zum Ergebnis.

Bei der Detailplanung geben Sie noch
die Verkabelungsart an, um spdter die
projektspezifischen Ubersichts- und
AuBenschaltpléne zu bekommen.



http://busch-jaeger-konfigurator.de
http://busch-jaeger-konfigurator.de

Ausfiihrliche Planungsdokumentation

Eine ausfuhrliche Dokumentation der Tursprechan-
lage ist in mehrfacher Hinsicht wertvoll. Im Vorfeld
bekommt der Kunde ein umfangreiches Angebot

TURKOMMUNIKATION

Ubersichtsverbindungsplan

Erdgeschoss

Busch-Welcome®  Busch-Welcome®

2

3121/1-660-101

1%
]

=

=

| 83121/1-660-101

Master
Slave
RCEIN

Innenstation Innenstation
.. . . . . Video 7° Video 7"
Uber die Leistungen. Diese Art der professionellen M223EIW03  M22381-W-03
Prasentation gibt dem Kunden das Gefuhl, gut
aufgehoben zu sein. Fur die Installation wird lhnen
bei einer Detailplanung unter BerUcksichtigung
der Gebdudestruktur und der Kabelverlegung ein s s
individueller Ubersichts- und AuBenschaltplan be- ear cnr
rechnet und ausgegeben. Sie erhalten eine auf diese
Anlage zugeschnittene Dokumentation, die einer- Hauptverteilung
seits fur eine einfache und eindeutige Installation
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smartlP
Vernetzung von Busch-Welcome® [P
und Busch-AccessControl

Maximale Méglichkeiten, intelligent vernetzt
Willkommmen auf dem néchsten Level intelligenter
Gebdudesteuerung: Profitieren Sie mit smartIP von
der vernetzten Bedienbarkeit vielfaltiger Gebdu-
defunktionen von der Turkommunikation Uber die
Zutrittskontrolle bis zur VideoUberwachung.

Die IP-basierten Systeme Busch-AccessControl und
Busch-Welcome® IP vereinen eine Vielzahl von Vor-
teilen. Von der unkomplizierten Handhabung tber
die flexible Skalierbarkeit bei Anderungen Ihres Be-
darfs bis zu umfassenden Zugriffsoptionen zu jeder
Zeit und an jedem Ort.

smartlP network

< ...................................................

.
Busch-Welcome®IP

: =
TN @ ﬂ

Die IP-Konnektivitat minimiert Beschrankungen
bei der Anzahl und Reichweite von Endgerdaten,
mit denen das System gesteuert wird. Dezentrale
Steuerungs- und Installationsoptionen schitzen lhr
System zudem effektiv vor unbefugten Zugriffen.

smartlP passt sich als modulares System unter-
schiedlichsten Anforderungen an. Das Ergebnis:
mehr Flexibilitat, mehr Effizienz und Sicherheit so-
wie spurbare Kapazitats- und Kosteneinsparungen
bei Installation, Betrieb und Wartung lhrer Smart-
Home- und Smart-Building-Gerate.

Busch-AccessControl
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Busch-Welcome® IP
Das System

o

Bis zu 32
( private
Tiirstationen

Bis zu
8 IP Panels

111

Gep s
Q b, /s
Is?‘/ J‘eo
"?v) 6‘V
Bis zu 999 Gebdude ‘po &
% %
Bis zu 64 9% oé
Concierge- *—] S %
3%
Stationen Bis zu 64
offentliche 77T
AuBen-
) stationen
Bis zu 64
IP Schalt- —
aktoren

Maximale Flexibilitdt bei der Planung.
Skalierbar fur verschiedene GebdudegroBen.

Busch-Welcome?® ist die hochfunktionale Insel-
|6sung fur Einzelgebdude, Busch-Welcome® IP
die Kontinentallésung. Mehrere Gebdude, un-
beschrankte Nutzerzahlen und eine IP-Basis, die
fur volle Interaktion mit anderen Systemen sorgt:

Das sind die Highlights des neuen und voll skalier-

baren Turkommunikations-Systems.

Die Busch-Welcome® IP Turkommunikation bietet

lhnen ein anspruchsvolles System mit HD-Video-
kommunikation von der Gebd&dudeauBenseite zur

Innenseite sowie innerhalb des Gebdaudes und aus

der Ferne. Sie bendtigen nur noch einen Internet-
anschluss, wodurch Planung und Inbetriebnahme
zum Kinderspiel werden. Und die Benutzer freuen
sich Uber die einheitliche, intuitive Benutzerober-
flache bei allen Gerdten. Die bewdhrte Fernzu-
griffsfunktionalitat wird durch das MyBuildings-
Portal von ABB Ability gewdhrleistet.

Technologie

Durch die strukturierte Verkabelung auf IP-Basis
ist der Einsatz von Busch-Welcome® IP planbar
und zukunftssicher.

POE-Switch
= o)
=a
=
N
= O
— o
e =
N
o)
(am]
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Busch-Welcome® IP

Fiir héchste
Anspriiche gemacht

Neben den klassischen AuBenstationen kénnen
bei Busch-Welcome® IP dank einer einfachen
Click-Modulbauweise AuBenstationen individuell
zusammengesetzt werden.

Alle Busch-Welcome® AuBenstationen werden mit
HD-Videokamera, Sprachunterstitzung und N&-
herungssensor ausgeliefert. Neben der integrier-
ten Horschleife wurde auch die Zustandsanzeige
in das Kameramodul integriert.

Diese Serie von AuBenstationen
kann in Einfamilien- und Hochhau-

sern wie auch in Birogebduden,

Industriegebduden, Hotels und
Krankenhdusern eingesetzt werden.

» HD-Kamera mit Infrarottechnik sorgt fur
klare Bilder, auch in der Nacht.

» Rostfrei, wassergeschitzt nach P54,
vandalismusgeschitzt nach IK 07

» Integrierte Anzeige fur den Turstatus und
Induktionsschleife far Horhilfen

» Schlankes Design mit geringen Einbautiefen
bei Unter- und Aufputzmontage

» Integration der Zutrittskontrolle mit Tastatur
und des DESfire-Kartenlesers

» Gebursteter Edelstahl

Die AuBenstation Video touch 5" bietet zudem ein
intuitiv bedienbares 5" touch Display mit integrier-
tem RFID-Leser (MIFARE® DESFire®). Der Betreiber
sowie ansdssige Unternehmen kénnen des Weite-
ren ihr Firmenlogo in das Suchfeld integrieren.

Weitere Informationen zu den Modulen auf:
busch-jaeger-katalog.de
GroéBere Ansicht siehe Seite 95

AuBenstation Video mit
Drucktaster, Edelstahl
Art.-Nr. H81381P2-S-03

AuBenstation Video mit Touch- AufBenstation Video
display, 12,7 cm (5"), Edelstahl mit Namensschild-
Art.-Nr.: H81381T-S-03 taster, Edelstahl

auf Anfrage


http://www.busch-jaeger-katalog.de

TURKOMMUNIKATION m

IP Touch

§$

L

Warten auf den
ndchsten Besuch

» Mit hochauflésendem Display

» Wischbildschirm mit intuitiver Benutzer-
oberfladche

» Induktionsschleife fur Horhilfen

» Nur 7.8 mm tief bei Unterputzmontage

» LAN- und WLAN-Version mit Verbindungs-
moglichkeit zum Heimnetzwerk

» Integriertes IP-Gateway

» Interkom-Funktion

» Busch-free@home® Anbindung

Leistungsstark und schén. Das neue IP Touch von BESTELLDATEN

Busch-Jaeger kommt in zwei langlebigen Farb- 01 HB2374-W-03 weiB (LAN/WLAN)
gebungen: WeiBBes und schwarzes Glas in Hoch- AN H82375-W-03 weiB (LAN/LAN)
glanzoptik sind verfugbar. Die Endstreifen kénnen T 02 H82364-B-03 schwarz (LAN/WLAN)
auf Wunsch gegen eine Vielzahl von Materialien HB2365-8-03 schwarz (LAN/LAN)
und Farben ausgetauscht werden. Dank seiner

Integration in die Haus- und Gebdudeautomation

ist es das beste Universal-Visualisierungspanel,

nicht nur in Wohngebieten.

—

01 IP Touch 10", weil3 — 02 IP Touch 7", schwarz

22 mm bei 17 mm bei
254 cm (10") 17,8 cm (7")
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Busch-Welcome® IP Anwendungsbeispiele

Anwendungen Einfamilienhaus

AufBenstation Video, 1-fach,
in Edelstahl und Aluminium
H81381P1-S-03

IP Schaltaktor
H8304-03

AuBenstation ...............n

Smart Access
Point Lite

IP Schaltaktor ----------eeeneo

IP Touch 7 LAN/LAN
H82365-B-03
91700 €

Smart Access Point Lite
D04012-03

230V

Au[z]

POE-Switch

Vorteile
» Gewohnte Installation einer strukturierten
EDV-Verkabelung
» Tarstation mit:
» Touch
» Namensliste/Logoanzeige
» Zutrittskontrolle mit Codeschloss
» RFID Leser
» runden oder rechteckigen Klingeldrickern
» hoher Bildqualitat (1024 x 600 Pixel)
» Panel
» Anbindung an Busch-free@home®
oder KNX maoglich
» Integriertes IP-Gateway fur Fernzugriff
(ohne zusatzliche Kosten flr zusatzliche
Hardware)
» 2 Varianten LAN/LAN und LAN/WLAN
» Interkomfunktion

D,

myBUSCH-JAEGER

POE-Switch ~ {reereeeeeees DSL-Router

fan) s free@home




Anwendungen Mehrfamilienhaus

AuBenstation Video mit IP Touch 7 LAN/LAN
5"-Touchscreen, H82365-B-03

in Edelstahl und Aluminium

H81381T-S-03

Smart Access Point Lite Concierge Station
D04012-03 H8303-03

230V ;

TURKOMMUNIKATION 113

Vorteile
» Gewohnte Installation einer strukturierten
EDV-Verkabelung
» Dimensionierung der Anlage (999 Gebdude,
64 Etagen ..
» Unterstitzt bis zu 600 Busch-Welcome® IP
Gerdte
» Tarstation mit:
» Touch
» Namensliste
» Zutrittskontrolle mit Codeschloss
» RFID Leser (MIFARE® DESFire®)
» Hohe Bildqualitat (1024 x 600 Pixel)
» Concierge-Lésung fur Empfang
» Panel
» Anbindung an Busch-free@home® oder
KNX maoglich
» Integriertes IP-Gateway fur Fernzugriff
» Interkomfunktion (Whg. zu Whg.)

-~
POE-Switch POE-Switch  {reeeeeeeeees DSL-Router  [rooemeeeee (UL veeeeeeeee (D
; myBUSCH-JAEGER
= [o) o :
AuBenstation ..o . g [am) [am) ERDNT free@home
optional
Smart Access
PointLite T ¢
[e] N N
I
IP Schaltaktor -« eeeeeem . —] O | DSL-Router |-+ @ ........... Q
- == = e myBUSCH-JAEGER
= :
=
[e]
[am]

free@home

5

optional
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Busch-AccessControl
Das System

(=
Sicherer

schlisselloser
Zutritt

NEU

Euro-Zylinder
mit Drehknauf

Euro-Halbzylinder

Transponder

Moderne Zutrittskontrolle Gber digitale Schlief3-

zylinder verbindet kompromisslosen Komfort mit
hochster Sicherheit — und ist damit die optimale
Losung fur private und gewerbliche Anforderun-
gen. Mit Busch-AccessControl kénnen Sie kom-

plexe elektronische Zutrittsverwaltungen fur Ge-
bdude einfach und nutzerfreundlich handhaben.

» Verschiedene Ldangen fir unterschiedliche
Tdrstarken

» Batteriebetrieben

» Visuelle und akustische Statusanzeige

» Entsperren im Notfall durch den Administrator

» Firmware-Upgrade online moglich

» IP65

» Uber den Smart Access Point kombinierbar mit
Busch-Welcome?® IP

Dank des Smart Access Points I&sst sich das
System als eigensténdige Losung oder Teil einer
Gebdudeanlage nutzen — einfach und effizient
skalierbar auf jede ProjektgréBe und jeden Bedarf.
Busch-AccessControl Ubertragt Daten mit hoher
VerschlUsselung und erfillt so hochste Anspriiche
in Sachen Sicherheit. Der Zugriff auf das System
ist Uber das myBUSCH-JAEGER Portal (my.busch-
jaeger.de) per Fernzugriff von Uberall und zu jeder
Zeit moglich.

Zutrittsverwaltung - Uberall und zu jeder Zeit

Uber die Erweiterung im MyBuildings Portal stehen neue
attraktive Services und eine Reihe von Vorteilen bei der
Steuerung lhres Zutrittssystems und der Zutrittsverwaltung zur
Verfligung. Zu jeder Zeit und Uberall Zugriff auf lhre Tur-
Anrufe, Videolberwachung und Zutrittsprotokolle. Behalten

Sie per Push-Benachrichtigungen aktuelle Ereignisse und
die Ereignishistorie in lhrer Busch-Welcome® App im Blick.
Unsere Cloud-Lésung erméglicht es Ihnen, Ihre Uberwachungs-
Streams und -bilder einfach zu speichern und bei Bedarf
einzusehen.



http://my.busch-jaeger.de
http://my.busch-jaeger.de
http://my.busch-jaeger.de

TURKOMMUNIKATION
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09

HAUSSTEUERUNG

Willkommen im Smarter Home. Mit Busch-free@home® |dsst
sich das gesamte Zuhause steuern — wie gewohnt mit Schal-
tern und noch viel praktischer: mit dem Smartphone oder
Tablet-Computer. Per Touchbedienung oder Sprachsteuerung.
Man schaltet nicht nur, man regelt die Haustechnik mobil und
smart, prdzise und stufenlos. Soll sich zum Beispiel die Licht-
stimmung verdndern, gentigt ein Fingertippen auf den Touch-
screen oder ein einfacher Sprachbefehl: Jalousien bewegen
sich, Beleuchtungsfarben éndern sich — so erlebt man schon
heute die Zukunft.

;> —_— £
= / - $ﬁ ol
3
B = o
i — | r || —
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Busch-free@home®
Das System

Einfach wie immer

Mit Busch-free@home® lassen sich im privaten
Wohnbau oder in kleineren Gewerbegebduden
vielfaltige Losungen realisieren. Egal, ob Sie einen
Neubau planen oder Ihr Bestandsobjekt mit
intelligenter Haussteuerung upgraden wollen,
Busch-free@home® bietet Ihnen eine Lésung.
Far die Installation von Busch-free@home®
werden nur wenige Komponenten benétigt.
Zum direkten Einschalten des Lichts braucht das
gesamte System lediglich ein Bus-Kabel in Grin,
die Sensor-/Aktoreinheit sowie eine Spannungs-
versorgung und einen System Access Point zum
Programmieren.

Kabelgebundene Kommunikation

Systemvorteile

» Flexible Méglichkeiten zum Steuern von Licht,
Jalousie und Heizung

» Auf das Wetter reagierender Sturm-, Regen-
und Windschutz

» Optionale Zeitsteuerung bis zu 150 kabelge-
bundene oder wireless Teilnehmer in einer
Anlage

» Vielfaltige Bedienmdglichkeiten per Sensor,
Panel oder Smartphone

» Innovative Funktionen wie Geofencing, App-
steuerung, und externer Zugriff auf die Anlage

Busch-
usc 1, NIV (L
AuBen- |1 free@home = % Q- -0O- % -()- y-
station Panel ™ ™ )
Video H . . .
|:| : H H Busch- i H H
: H H free@home® ! : Busch-free@home®
‘ : Aktor H DAL Sensor-Aktoreinheit Split Unit Gateway
6000 Strom- : : : Gateway : '
T versor- : H 1 ; : ; :
N/ arg 14 o
6000 )

Systemzentrale

System
Access
Point

~ss) | B

Sensor PS

,....

L

230-V-Leitung

wel| || L]
Busch- H : i
. : H !
;r:%e@hsn;e Sensor-Aktoreinheit
armstic Busch- Busch-CO Alarm Fenster-  Heizkérper- i
free@home® ProfessionallLINE kontakt thermostat NP
Smoke Detector mit Batterie &: % -@'
N

Kabellose Kommunikation

@ Neuheiten

Legende:
Leitungsfarben
— KNX/free@home Bus

—— Welcome Bus
— 230V

Funkfarben
= WLAN/wireless

2-Draht-Bus-Kabel



Sensor-/Aktoreinheit fiir

dezentrale Steuerung

Alles in einem. Denn Sensor und Aktor
befinden sich platzsparend in einem
Gerdt fur die UP-Dose. Hierdurch kann
man viele Kabelwege einsparen. Und
auch die GroBRe der Verteilung verrin-
gert sich bei der dezentralen Lésung.

Drahtgebunden

Wer neu baut wird die drahtgebundene
Lésung favorisieren. Sie ist preiswert
und einfach durch die dinne Leitung
realisierbar. Die Sicherheit ist hier am
héchsten, da der Informationsaustausch
im eigenen Datenkabel geschitzt ist.

Vielféltige Bedienmdglichkeiten

Ob wie gewohnt am Schalter/Sensor
vor Ort, am 4,3" oder 7" Display oder
per App lokal oder von unterwegs. Die
Immobilie l&sst sich vielfaltig und kom-
fortabel bedienen und steuern.

Alles steuerbar

Uber die Anbindung an das myBUSCH
JAEGER-Portal lassen sich alle
Funktionen von Busch-free@home®
per Fernzugriff kontrollieren und steuern.
So behdlt man die Kontrolle — auch
im Urlaub, bei maximalem Schutz
der Privatsphdre. Wer auf die Fern-
steuerung verzichtet, kann sein
Busch-free@home® System auch ganz
losgel6st von der Cloud bedienen.

@ myBUSCH-JAEGER

HAUSSTEUERUNG

Zentrale Steuerung mit
Reiheneinbau-Aktoren

Durch die Installation zentraler Reihen-
einbau-Aktoren im Schaltschrank ist
man besonders flexibel. Was heute z. B.
geschaltet werden soll, kann morgen
durch Umverdrahtung gedimmt wer-
den. Auch groBere Leistungen kénnen
geschaltet und gedimmt werden als
bei der dezentralen Lésung. Mit dieser
Variante lassen sich die Kosten pro
Kanal reduzieren.

Wireless

Wer sein Haus renovieren mochte, wird
die drahtlose Freiheit schatzen. Kabel-
gebunden oder wireless — mit Unter-
putz-Gerdten, Sensoren und Aktoren
zum Schalten, Dimmen und zur Jalou-
siensteuerung, mit Fensterkontakten
und mit funkgesteuerten Heizkorper-
thermostaten. In einer Anlage ist auch
beides moglich.

Geofencing

Heizen, wenn jemand zu Hause ist, die
Anwesenheitssimulation automatisch
starten, wenn alle unterwegs sind. Uber
Geofencing werden die Standorte der
registrierten Endgerdte ermittelt und
effizient mit dem Gebd&ude verbunden.

Busch-free@home

Busch-free@home?® ist VDE-zertifiziert
Das free@home System und der Fern-
zugriff Gber myBusch-Jaeger wurden
vom VDE in Bezug auf die Informa-
tionssicherheit geprift und fur sicher
befunden. Damit kédnnen Nutzer beru-
higt die komplette Funktionsvielfalt
ihres Smart Homes genieBen — auch
von unterwegs.

119

® App



http://www.busch-jaeger-app.de/app7
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Busch-free@home® Bedienelemente

SYSTEM UND STEUERUNG

Busch-free@home® Alarm-Stick
Art.-Nr.. SAP/A2.11

System Access Point
Art.-Nr.: SAP/S131

Busch-free@homePanel 4,3"
Art.-Nr.: 6226-6xx

Busch-free@homePanel 7"
Art.-Nr.: 83221AP-6xx

O Integration via

|:| Welcome Bus
Welcome 2-Draht
und Welcome IP

Busch-Welcome®
AuBenstation Video
Art.-Nr.: 83121/x-xxx

Busch-Welcome®
Systemzentrale
Art.-Nr.: 83300

SPANNUNGSVERSORGUNG

Spannungsversorgung USB-Schnittstelle
6201/640.1 Art.-Nr.: USB-M-1.11
NEU
Hinweis:
Abbildungen zeigen
Legende: die. Ei_nsdﬁze am
Beispiel fur future®
Funkfarben linear, sind aber auch
= WLAN/wireless in anderen Serien er-
WLAN/Funk haltlich

SENSOREN/WIRELESS

Sensoren

mEE

Sensoreinheit, Sensoreinheit, Fenstermelder
1-fach 2-fach Art.-Nr.:
Art.-Nr.: 6221/1.0-WL Art.-Nr.: 6221/2.0-WL 6222/1 AP-xx-WL

Sensor/Schaltaktoreinheit

.))>

Universalmelder
Art.-Nr.:
6222/2 AP-xx-WL

EEE

Sensor/Schaltak- Sensor/Schaltak- Sensor/Schaltak-
toreinheit, 1/1-fach  toreinheit, 2/1-fach  toreinheit, 2/2-fach
Art.-Nr: 6211/11-WL  Art.-Nr.: 6211/21-WL  Art.-Nr.: 6211/2.2-WL

Dimmer
. I))> . I))>
Sensor/Schaltak- Sensor/Schaltak-

toreinheit, 1/1-fach  toreinheit, 2/1-fach
Art.-Nr.: 6212/11-WL  Art.-Nr.: 6212/2.1-WL

Jalousie
. ))> . ))>
Sensor/Schaltak- Sensor/Schaltak-

toreinheit, 1/1-fach  toreinheit, 2/1-fach
Art.-Nr.: 6213/11-WL Art.-Nr.: 6213/2.1-WL

Bewegungsmelder

.))>

Bewegungsmelder
Art.-Nr.: 6215/11-xx-WL

Raumtemperaturregler

Raumtemperatur-  Raumtemperaturreg-Heizkérperthermos-
regler ler mit Aktor tat Basic
Art.-Nr: 6224/2.0-WL Art.-Nr.: 6224/21-WL Art.-Nr.: 6256/1-WL

.))>

Heizkorperther-
mostat Comfort
Art.-Nr.: 6256/2-WL


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006200A0154,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006200A0154,artikel.html
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Abdeckungen erhdltlich in folgenden Farben:

HENE
01 02 0X]

07 08

SENSOREN/AKTOREN/WIRED

]
09

01 weif3 (212)

02 alpinweil3 (214)

03 alpinweil3 (914)
04 anthrazit (81)

05 elfenbeinweil3 (82)
06 alusilber (83)

I
05 06
i

1

04

10

07 studioweil3 (84)

08 graumetallic (803)

09 studioweil3 matt (884)
10 schwarz matt (885)

11 Edelstahl (866)

Sensoren

Sensoreinheit,
2-fach

Sensoreinheit,
1-fach

Wetterstation fur
Busch-free@home®

Bindreingang
4-fach

Art.-Nr.: 6221/1.0 Art.-Nr.: 6221/2.0 Art.-Nr.: 6228 Art.-Nr.: 6241/4.0
Schaltaktor

Sensor/Schaltak- Sensor/Schaltak- Sensor/Schaltak- Schaltaktor, Sensor/Schaltaktor,
toreinheit, 1/1-fach toreinheit, 2/1-fach toreinheit, 2/2-fach ~ 4-fach 8/8-fach

Art.-Nr. 6211/11 Art.-Nr.: 6211/2.1 Art.-Nr.: 6211/2.2

Dimmer

Art.-Nr.: 6251/0.4 Art.-Nr.: 6251/8.8

Sensoreinheit, Sensoreinheit,

NEU

Dimmaktor, 4-fach Dimmaktor, 6-fach DALI-Gateway

1-fach 2-fach Art.-Nr.: Art.-Nr.: Art.-Nr.:
Art.-Nr. 6212/11 Art.-Nr.: 6212/21 DA/M.4.210.21 DA/M.6.210.2.11 DG-M-116.11
Jalousie
Sensor/Schaltak- Sensor/Schaltak- Jalousieaktor, 4-fach
toreinheit 1/1-fach toreinheit 2/1-fach Art.-Nr.: 6253/0.4
Art.-Nr.: 6213/1.1 Art.-Nr.: 6213/2.1
Bewegungsmelder
NEU

Bewegungsmelder
Art.-Nr.: 6225/1.0-xx

Bewegungsmelder mit Aktor
Art.-Nr.: 6215/1.1-xx

Raumtemperaturregler/Binéreingéinge UP

Fan Coil-Aktor
Art.-Nr.: 6255/2.3

Split Unit Gateway
Art.-Nr.: SUG-F-1.11

Raumtemperatur-
regler
Art.-Nr.: 6224/2.0

Bindreingang,
2-fach
Art.-Nr.: 6241/2.0 U

Bindreingang,
4-fach
Art.-Nr.: 6241/4.0 U

Thermoelektrischer
Stellantrieb
Art.-Nr.: 6164/10-102

Heizungsaktor,
6-fach
Art.-Nr.: 6254/0.6

Heizungsaktor,
12-fach
Art.-Nr.: 6254/0.12

Thermoelektrischer
Stellantrieb
Art.-Nr.: 6164/11-102


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006220A0040,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006220A0040,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006220A0040,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006220A0055,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006220A0055,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006220A0055,artikel.html
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10

_SICHERHEITSTECHNIK

Zuverldssige Lésungen fiir den Schutz von Immo-
bilie und Mensch. Mit langjahriger Erfahrung und
als fuhrender Anbieter von Sicherheitstechnik fur
Hdauser und Gebdude sind wir der verlassliche Part-
ner, wenn es um Rauch-, Warme- und CO-Melder,
Sicherheitslichter, Rettungszeichenleuchten oder um
ganzheitliche Sicherheitslésungen geht.

£1.6

I
AN B




115 mm

SICHERHEITSTECHNIK

105
mm
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Busch-Rauchalarm®

_@_

Ausgezeichnete
Langlebigkeit und
Sicherheit

Hochste Qualitat E

Unsere Rauchwarnmelder sind ausgezeichnet: zwei sogar
mit dem ,Q"-Label fur geprufte Langlebigkeit, Reduktion
von Falschalarmen und erhéhte Stabilitat. Das garantiert
hoéchste Qualitat und Sicherheit.

10-Jahres-Batterie

Die integrierte Lithiumbatterie bietet 10 Jahre lang eine
zuverldssige Stromversorgung mit ausreichend Kapazitat
fur wochentliche Funktionstests durch den Nutzer. Weil fest
eingebaut, kann sie weder entwendet noch zweckentfrem-
det werden. Ausnahme: Basismodell mit austauschbarer
Alkalibatterie.

Anschwellender Testalarm
Schitzt den Nutzer beim regelmdBig durchzufiihrenden
Funktionstest.

Verschmutzungskompensation
Fur hochste Raucherkennungssicherheit Gber die gesamte
Lebensdauer.

Selbsttest
Erfolgt automatisch alle 16 Sekunden ohne optische oder
akustische Anzeige.

Stummschaltung
Aktiviert, verhindert sie fir 10 Minuten die Alarmauslésung.

Design
Dezente Optik mit matter, nicht reflektierender Oberfldche.

Busch-Rauchalarm® ProfessionalLINE und
Busch-Warmealarm ProfessionalLINE machen mit
einem lauten Alarmsignal auf die Gefahr
aufmerksam und verhindern so das Schlimmste.

Eindeutiges Baurecht

.In Wohnungen missen Schlafréume und Kinder-
zimmer sowie Flure, Uber die Rettungswege aus
Aufenthaltsrdumen fiihren, jeweils mindestens ei-
nen Rauchwarnmelder haben. Die Rauchwarnmel-
der missen so angebracht und betrieben werden,
dass Brandrauch frihzeitig erkannt und gemeldet
wird." Doch wer auf Nummer Sicher gehen will, der
installiert in jedem Zimmer einen eigenen Lebens-
retter.

Montagevorteil
Einfacher Austausch alten gegen neuen Busch-Rauchalarm®
dank Universalbefestigung. Bohrlécher kompatibel mit ande-
ren Herstellern.

Schlafzimmerfreundlich
Keine stérende Leuchtanzeige wie bei vielen anderen
Rauchwarnmeldern.

Auch als
Repeater, zur
Alarmweiter-
reichung

@m Alarmierung

» iber Funk

Alarm im ganzen Haus

Alle Melder stehen per Funk miteinander in Verbindung. Da-
durch melden sich im Brandfall alle Gerate gleichzeitig. Eine
Repeaterfunktion zur Weiterleitung des Funksignals ist inte-
griert.

Es kénnen per Kabel oder per Funk jeweils maximal

20 Gerdte vernetzt werden.



Busch-Rauchalarm?®
ProfessionalLINE
» Hergestellt nach
DIN EN14604
» VdS-Zertifizierung
» Selbsttest alle 16 Sekunden
» Schlafzimmertauglich
» Fest verbaute 10-Jahres-
Batterie
» Anschwellender Testalarm

S

Busch-Wdarmealarm
ProfessionalLINE
» Erfassung mittels Tem-
peratursensor
» Automatischer Selbsttest
» Reduzierte Testlautstarke
» Akustischer Alarm mit
85 dB auf 3 m
» Demontagesicherung
» Vernetzbar (Uber 2-Draht-

Busch-Rauchalarm® RF

» Zur drahtlosen Vernetzung
mit bis zu 20 Funk-Teilneh-

mern

» Nach VdS Richtlinie 3515
gepruft

» Funkfrequenz 868 MHz

» Mit fest eingebauter
Lithiumbatterie. Batterie-
lebensdauer mind.

» Verschmutzungskompensa- Leitung oder Funkmodul) 10 Jahre

tion » Mit fest eingebauter
» Funkvernetzbar 10-Jahres-Lithiumbatterie
» Meldung bei leerer Batterie
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: 6833/01-84 Art.-Nr.: 6835/01-84 Art.-Nr.: 6828
Preis: 3992 € Preis: 54,00 € Preis: 66,00 €

Busch-CO Alarm

ProfessionalLINE

» 3-stufiges Signalisierungs-
und Alarmierungskonzept

» Anzeige der aktuellen
CO-Konzentration

» Fest eingebaute 10-Jahres-
Batterie

» Funkvernetzbar bis
20 Melder

» Testknopf und Stumm-
schalter

» Akustischer Alarm mit
85 dBA auf 3 m

» Gepruft nach
BS EN50291-1:2010 und
BS EN50291-2:2010

Busch-CO Alarm

Funkmodul RF

» Zur drahtlosen Vernetzung
mit bis zu 20 Funk-Teilneh-
mern

» Funkfrequenz 868 MHz

» Geeignet fur die Anbindung
des Busch-CO Alarm
ProfessionalLine an externe
Systeme wie Busch-free@
home® in Kombination mit
dem Busch-free@home®
Alarm-Stick

» Mit fest eingebauter
Lithiumbatterie. Batterie-
lebensdauer mind. 10Jahre

Busch-Rauchalarm?®

Funk-Alarmschalter

» Akustische Einzelkennung
des alarmierenden Gerdts

» Stummschaltung bei fal-
schem Alarm

» Zentrale Aktivierung der
Testalarme im Servicefall

» 3-V-Lithiumbatterie (nicht
austauschbar) mit 10 Jah-
ren Batterielebensdauer

» RF-Frequenz 868 MHz

SICHERHEITSTECHNIK 125

Busch-Rauchalarm®

Funk-Notwarnknopf

» Verbindung mit bis zu
20 Alarmgerdten

» Status-LED

» Inkl. Reset-Werkzeug, Klar-
sichtdeckel, Dichtung

» 3-V-Lithiumbatterie (nicht
austauschbar) mit 10 Jah-
ren Batterielebensdauer

» RF-Frequenz 868 MHz

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: 6839/01-84 Art.-Nr.: 6828/12 Art.-Nr.: 6824/11-84 Art.-Nr.: 6824/12
Preis: 55,00 € Preis: 49,00 € Preis: 85,00 € Preis: 65,00 €

Wie Warnmelder per Funk
vernetzt werden:
einfach QR-Code scannen

und direkt ansehen.



http://busch-jaeger-app.de/fwd3
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Busch-CO Alarm ProfessionallLINE

CO-Alarm
kann Leben
retten

An folgenden Stellen sollten
Kohlenmonoxidmelder befestigt
werden:

einfach QR-Code scannen und
direkt ansehen.

Was ist CO?

Kohlenmonoxid (CO) entsteht in Gebauden vor
allem durch ungentigend gewartete Thermen,
Ofen, Olheizungen oder Kamine, in denen das
Brennmittel unter zu geringer Sauerstoffzufuhr
verbrannt wird. Es ist so gefdhrlich, da es farb-,
geruch- und geschmacklos ist und sich im Kérper
des Menschen an das Hdmoglobin andockt und
damit die Aufnahme von Sauerstoff verhindert. Die
schlimmste Folge einer CO-Vergiftung kann damit
der Erstickungstod sein. Aufgrund der geringen
Dichte kann CO auch durch Wéande und Decken
dringen, so dass sich der Verursacher auch in
angrenzenden Raumen und Gebduden befinden
kann. Aus diesem Grund ist der Kohlenmonoxid-
melder Busch-CO Alarm die einzige Moglichkeit,
auf diese Gefahr lautstark aufmerksam zu
machen und Schlimmeres zu verhindern.

Produktvorteile:

» Mit fest eingebauter 10-Jahres-Lithiumbatterie

» Geeignet fur die Anbindung an externe Syste-
me wie Busch-free@home® Uber das Funkmo-
dul Busch-CO Alarm RF 6828/12; 6828/12-500
in Kombination mit dem Busch-free@home®
Alarm-Stick

» Kohlenmonoxidwarnmelder mit elektro-
chemischem Sensor

» Mit Testknopf und Stummschaltung

» 3-stufiges Signalisierungs- und Alarmierungs-
konzept

» LC-Display zur Anzeige der aktuellen
CO-Konzentration (ab 30 ppm)

» Gepruft nach BS EN50291-1:2010 und BS
EN50291-2:2010

» Akustischer Alarm mit 85 dBA auf 3 m

» Bis zu 20 Melder vernetzbar tUber Funkmodul
(6828-12)

WERT IN PPM ZEITRAUM UND

VERGIFTUNGSVERLAUF

30 ppm MAK-Wert in Deutschland (max. zuldssige
Arbeitsplatzkonzentration)

200 ppm Leichte Kopfschmerzen innerhalb 2-3
Stunden

400 ppm Kopfschmerzen im Bereich der Stirn inner-
halb 1-2 Stunden

800 ppm Schwindel, Ubelkeit und Gliederzuckun-
gen innerhalb 45 Minuten

1600 ppm Kopfschmerzen, Schwindel und Ubelkeit
innerhalb von 20 Minuten

3200 ppm Schwindel, Ubelkeit und Kopfschmerzen
innerhalb von 5-10 Minuten

6400 ppm Schwindel und Kopfschmerzen innerhalb
von 1-2 Minuten

12800 ppm Bewusstlosigkeit und Tod innerhalb von
1-3 Minuten

BESTELLDATEN

Produkt Busch-CO Alarm

Art.-Nr.: 6839/01-84

Preis: 55,00 €

Produkt Busch-CO Alarm Funkmodul RF

Art.-Nr.: 6828/12

Preis: 49,00 €

Produkt Busch-free@home® Alarm-Stick

Art.-Nr.: SAP/A2.1

Preis: 69,00 €



http://www.youtube.com/watch?v=DMvGcLa6R7U

SICHERHEITSTECHNIK 127

Anbindung an Busch-free@home®

Mehr Sicherheit ist smarter

Alle vernetzbaren Rauchwarn-, CO- und Warme-
melder von Busch-Jaeger lassen sich ganz ein-
fach in das komfortable Haussteuerungssystem
Busch-free@home® einbinden. Bendtigt wird
dazu neben den Funkmodulen Busch-Rauch-
alarm® RF /Busch-CO Alarm RF lediglich der
Busch-free@home® Alarm-Stick. Dieser wird
am USB-Port des System Access Point ange-
schlossen und erweitert die Funktionalitdt von
Busch-free@home® um umfassende Alarm-

) .

Z N

J)

Optionen, die sich einfach und individuell im-
plementieren lassen. So schaltet das System
automatisch das Licht der Fluchtwege auf
volle Beleuchtung, 6ffnet Jalousien zwecks
besserer Orientierung oder sorgt bei einem
CO-Alarm fur die elektrische Fensteroffnung
zur sofortigen Durchluftung. Gleichzeitig lasst
Busch-free@home® HUE-Leuchtmittel in der
Warnfarbe Rot aufstrahlen und Push-Nachrich-
ten gehen an einen definierten Empfangerkreis.

Lésungen Rauchalarm:

» Lichtszene starten: Licht im Fluchtweg an,
Jalousie hoch, Push-Nachricht an definierte
Empfanger

Lésungen CO-Alarm:

» Lichtszene starten: Jalousie hoch, elektrische
Fensteroffnung, Push-Nachricht an definierte
Empfanger, Hue-Leuchtmittel strahlt rot auf

Geeignet fur die Anbindung an externe Systeme
wie Busch-free@home® Uber das Funkmodul
Busch-Rauchalarm® RF / Busch-CO Alarm RF

in Kombination mit dem Busch-free@home®
Alarm-Stick.

Legende:
Funkfarben
= WLAN/wireless

Leitungsfarben
—— KNX/free@home Bus

(=11

Busch-free@home®

Alarm-Stick

» Einfache Verknlpfung von
Busch-free@home® mit
einem Busch-Rauchalarm®
Funknetzwerk aus Rauch-
meldern, Warmemeldern
und CO-Meldern

» Kein Verdrahtungsaufwand

» Einfache Planung, es wird
nur ein zusdtzliches Gerat
bendtigt

» Kompatibel mit den exis-
tierenden funkvernetzbaren

Busch-Rauchalarm® Mel-
dern und Funkmodulen

» Push-Nachrichten bei
Alarmen mit raumgenauer
Zuordnung des Alarmes

» Differenzierung zwischen
Rauch- und CO-Alarmen

» Meldung bei leerer Batterie

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: SAP/A2.11
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Sicherheitsbeleuchtung
FUr optimierte Produktivitat
und Zuverlassigkeit

Globale Verfligbarkeit.

Bei lhrem ortlichen GroBhandler erhaltlich.
Einfache Installation.

Plug and Play, Dauer- und
Bereitschaftsschaltung in einem.
Sicherheit und Schutz.

Einfache Wartung durch automatischen

Selbsttest.
ABB bietet seit Jahrzehnten Produkte fiir die Technische Daten
Sicherheitsbeleuchtung an. » Komplettes LED Sortiment
Mit der Ubernahme von Thomas & Betts im » In Einzelbatterieausfuhrung selbstiberwacht
Jahr 2012 hat ABB ein umfassendes Portfolio an (3 Stunden)
verschiedenen Marken im Bereich Sicherheits- » Manueller Funktionstest Uber Priftaster
beleuchtung auf der ganzen Welt Gbernommen. » Dauer- und Bereitschaftsschaltung
Unser Notbeleuchtungskonzept ist klar und » GemaR DIN EN 60598-2-22

einfach. Als ABB bieten wir Losungen fur Buro-
gebdude, Hotels, Schulen, Krankenhduser bis
hin zu Stadien, Fabriken und Bahnhofen. Unsere
Sicherheitsbeleuchtung bietet 24 Stunden tag-
lich und an 7 Tagen die Woche Schutz fur Sie,
Ihre Besucher und Mitarbeiter.



Einzelbatterieanlagen

NEL-3

Rettungszeichenleuchte

Produktvorteile:

» Dauer und Bereitschaftsschaltung

» In Einzelbatterieausfiihrung selbsttberwacht
(3 Stunden)

» Fir Wandaufbau und Deckenanbau

» 25 Meter Erkennungsweite

» IP54

» CE und Enec

» Inkl. 3 Piktogramme

» 25 Meter Erkennungsweite

PHAROS-3

Rettungszeichenleuchte

Produktvorteile:

» Dauer und Bereitschaftsschaltung

» In Einzelbatterieausfiihrung selbsttberwacht
(3 Stunden)

» Fir Wandaufbau und Deckenanbau

» 25 Meter Erkennungsweite

» P41

» CE und Enec

» Inkl. 3 Piktogramme

» 25 Meter Erkennungsweite

SICHERHEITSTECHNIK

BESTELLDATEN
Art.-Nr.: NEL-3
Bestell-Nr.: 7TCA091160R0265

BESTELLDATEN

Art.-Nr.:

PHAROS-3

Bestell-Nr.:

7TCA091160R0284
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PrimEvo XT100ST

Rettungszeichen- und Sicherheitsleuchte

Produktvorteile:

» Dauer und Bereitschaftsschaltung

» In Einzelbatterieausfiihrung selbsttberwacht
(3 Stunden)

» Gehduse: WeiBes Polycarbonatgehduse

» Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz

» Zul. Umgebungstemperatur: 0...+40°C

» LED-Leuchtmittel inklusive
- NiMH-Batterie

» Drehbare Piktogramme

» IK10

» IP 65

» 20 Meter Erkennungsweite

» CE geprift

PrimEvo XT200ST

Rettungszeichenleuchte

Produktvorteile:

» Dauer und Bereitschaftsschaltung

» In Einzelbatterieausfiihrung selbsttberwacht
(3 Stunden)

» Gehduse: WeiBes ABS-Gehduse

» Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz

» Zul. Umgebungstemperatur: -5..+45° C

» LED-Leuchtmittel inklusive - NiCD-Batterie

» IK 04

» IP 20

» 24 Meter Erkennungsweite

» CE geprift

BESTELLDATEN
Art.-Nr.: XT100 ST
Bestell-Nr.: 7TCA091160R0583

BESTELLDATEN
Art.-Nr.: XT200 ST
Bestell-Nr.: 7TCA091720R0192




PrimEvo RS100ST & SM100ST

Sicherheitsleuchte

Produktvorteile:
» Dauer und Bereitschaftsschaltung
» In Einzelbatterieausfiihrung selbsttberwacht
(3 Stunden)
» Gehduse: WeilBes ABS-Gehduse
» Anschlussspannung: 220...240 V AC 50/60 Hz
» Zul. Umgebungstemperatur:
-5..4+40° C (RS100ST)
-5..425° C (RS200ST)
» LED-Leuchtmittel inklusive - NiCD-Batterie
» Fluchtwegausleuchtung
» IP 20
» CE geprift

SICHERHEITSTECHNIK

BESTELLDATEN
Art.-Nr.: RS100 ST
Bestell-Nr.: 7TCA091720R0191

BESTELLDATEN

Art.-Nr.:

SM100 ST

Bestell-Nr.:

7TCA091720R0193
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1

GEBAUDE-
SYSTEMTECHNIK

Vernetzte Strukturen arbeiten wesentlich effizienter als
Einzelsysteme. Gebdudeautomation von heute kann weit
mehr leisten als bisher, um den vielfaltigen Anforderungen
der Bewohner von Gebduden gerecht zu werden. Intelligent
vernetzt, macht smarte Haustechnik das Leben leichter.
Ganz selbstverstandlich flgen sich Smart-Home-Ldsungen
in Ihren Alltag ein und schaffen eine neue Dimension an
Wohnkomfort, Sicherheit und Energieeffizienz.
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ABB i-bus® KNX
Das System

01 Spannungsversor-
gung Art.-Nr. 6180/17,
02 Unterbrechungs-
freie Spannungsver-
sorgung

Art.-Nr. 6180/11

03 Akkumodul
Art.-Nr. 6180/12

— L ov B 5 4

&

=
) g

I+

Das einfache Prinzip der Bustechnik basiert im
Wesentlichen auf der Trennung von Energie und
Information. Der Schalter fur eine Lampe wird
Uber die Daten aus der Busleitung aktiviert. Nach
diesem einfachen Prinzip lassen sich auch kom-
plexe Systeme abbilden. Die drei fundamentalen
Leitungstopologien schaffen Flexibilitat bei der
Planung und kénnen sich an alle strukturellen Be-
gebenheiten anpassen.

Leitungstopologie

» Die Busleitung des KNX kann in fast beliebiger Art
und Weise verlegt werden

» Ein Mischen der Leitungstopologien Linie, Stern
und Baum ist erlaubt

» Lediglich Ringe durfen nicht aufgebaut werden

» KNX benétigt keinen Abschlusswiderstand

KNX-ANLAGE

In der Praxis sollte ab dem 50sten Teilnehmer eine neue Linie
projektiert werden

In einer Bereichslinie lassen sich bis zu 15 Hauptlinien
zusammenfassen

Die maximale Teilnehmerzahl je Linie betrégt 64 Gerdte ohne
Linienverstarker und maximal 255 Gerdte mit Linienverstarker.

Eine Anlage kann insgesamt maximal aus 14.400 bzw. 57.375
Teilnehmern bestehen

01 | coo
1
230V Bereichslinie 24-V-Busleitung*
M|
01|BK| oco BK | ooo 0000
Koppler = LK = BK 02 03
Art.-Nr. 6187-104, 350,00 €
HH HH o000 ’_‘ L
| I I LI I —
M|
o1 LK o0 LK 000 oooo .
u & o2 o8 = o
TLN1 TLN2 TLN3 [ | eooo O TLN1 TLN2 TLN3
t tne1 | | | e — I
- | inie ~ | | E—— N R 2
% 1 2 g —
: 2 m—— i
o 01 LK o0 o LK 000 ooo00 g
T % AR T 02 03
o B
TLN1 TLN2 TLN3 [} ] eo00 ] TLN1 TLN2 TLN3
I ini L I
I Linie 2 I I | | | ————— S R
|
|1 1 1
01 LK o0 LK ooo o000 _
Q 02 03 9] Q =
TLN1 TLN2 TLN3 0 ecco [ TLN1 TLN2 TLN3
(1] ini L1 I | | |
I! Linie 12 I I | ” | —— R N R

* PYCYM oder IY[ST]Y 2*2*0,8,

Isolierspannung 4 kV)

TLN = Teilnehmer
LK = Linienkoppler

TP = Twisted Pair
PN = Powernet



Alternative Topologie liber LAN
Alternativ kann anstelle eines Linienkopplers ein
IP-Router oder das Busch-ComfortPanel® einge-

setzt werden. Die Hauptlinie wird dann gegen ein

LAN-Netzwerk substituiert. Das Netzwerk muss
Multicast-Telegramme weiterleiten. Eine selektive
Programmierung jeder Linie ist mit der ETS Uber

das LAN moglich.
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TLN5 TLN 6 TLN 64

TLN5 TLN6 TLN 64

BB & &

TLN1 TLN2 TLN3 TLN4

1 1 |

Switch
Master
01 02 03
BK | ooo o, o
d S & 88 vy
00 oo |1[]] 0000 TLN1 TLN2 TLN3 TLN 4 .
' 1 [ [ [ | .
[e]e]e] . "
H yay = ¢
00 00 |[1] o000 TLN1 TLN2 TLN3 TLN 4 .
' I A A I N HS
04

5

TLN5 TLN6 TLN 64

I I

Busleitung

Die Busleitung fuhrt zu den Teilnehmern. Es
empfiehlt sich, eine KNX-zertifizierte Busleitung
zu verwenden. Neben den nétigen physikalischen
Eigenschaften (Aderzahl, Querschnitt, Isolier-
spannung etc.) kann die Busleitung sofort von
anderen Schwachstromleitungen leicht unter-

schieden werden.

Legende:

Leitungsfarben
— KNX/free@home Bus

Maximale Entfernungen

Leitungstopologie
Die Leitungslén-
gen innerhalb einer
Linie sind begrenzt.
Gesamtlange max.
1.000 m

Maximale Entfernung
Zwischen Spannungs-
versorgung und
letztem Teilnehmer:
max. 350 m

01 Netzteil REG,
Art.-Nr. CP-D 24/2.5
02 IP-Router,

Art.-Nr. IPR/S 311

03 Spannungsver-
sorgung, Art.-Nr. SV/S
30.640.31

04 Busch-
ComfortPanel® 9,
schwarz,

Art.-Nr. 8136/09-825-
500

A

—

Maximale Entfernung
Zwischen zwei Teil-
nehmern: max. 700 m

SV = Spannungsversorgung
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KNX-Bedienelemente

Eine maBgeschneiderte Losung fir jedes Projekt.
Auf ein umfangreiches KNX-Sortiment kann
man bauen. Steigende Anforderungen an eine
vielfaltige Funktionalitat im Zweckbau erfordern

z.B. 1x 2020 US

Universalschnittstelle 2-fach UP

z.B. 2 x 2020 US

Universalschnittstelle 4-fach UP

Tasterankopplung 1/2-fach
auch fiir Ozean IP44

eine volle Kompatibilitat aller Bestandteile. Von
der gewohnten Bedienung wie ein Lichtschalter
bis zur beschriftbaren Sensorik. Fur jeden Anwen-
dungsfall das richtige Produkt.

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: us/U 2.2 Art.-Nr.: us/uU 4.2 Art.-Nr.: 6108/06-AP-500
Bestell-Nr:  GHQ6310074R0111 Bestell-Nr.:  GHQ6310070R01M1 Bestell-Nr.: 2CKA006133A0225
e
Erhaltlich mit folgenden lcons  6231-10-914 Erhaltlich mit folgenden Icons 62371-2X-XXX
C oW B 344 € C o B 333€

Tasterankopplung 2/4-fach
auch fiir Ozean IP44

BESTELLDATEN

Tasterankopplung 1/2-fach
inkl. Temperaturfiihler

BESTELLDATEN

Tasterankopplung 2/4-fach
inkl. Temperaturfiihler

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: 6108/07-AP-500

Art.-Nr.: 6108/06-500

Art.-Nr.: 6108/07-500

Bestell-Nr.:  2CKA006133A0227

Bestell-Nr.:  2CKA006133A0221

Bestell-Nr.:  2CKA006133A0223

Bedienelement 1-fach mit
Busankoppler (beiliegend)

BESTELLDATEN

Bedienelement 2-fach mit
Busankoppler (beiliegend)

BESTELLDATEN

Bedienelement 4-fach mit
Busankoppler (beiliegend)

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: 6125/01-84-500

Art.-Nr.: 6126/01-84-500

Art.-Nr.: 6127/01-84-500

Bestell-Nr:  2CKAO06115A0183

Bestell-Nr.: 2CKA006116A0174

Bestell-Nr..  2CKA006117A0200
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Bedienelement 1/2, 2/4, 4/8 oder 3/6 fach mit IR zzgl. Busankoppler

+

z.B. 6108/61-84-500

BESTELLDATEN BESTELLDATEN
» 2-LED/Wippe fur Status/
Art.-Nr.: 6125/02-84-500 Orientierung RGB nach Art.-Nr: 6127/02-84-500 Bedienelement 6-fach/
Bestell-Nr.:  2CKAO06115A0219 Farbkonzept Bestell-Nr:  2CKA006117A0235 Bindreingang 5-fach
» Beschriftungsfeld » 6 Display-Bedienfunktionen
» Logikmodul » 5 Universaleingdnge
» Szenenbaustein » Primarfunktion
» R-Empfanger fur » Temperaturfuhler
Fernbedienung 6010-25 » Anzeige Soll-/Ist-Temp in
» Busankoppler 6120/12-101 Statuszeile
nicht im Lieferumfang der » Wippe farblich je nach
Bedienwippe enthalten Schalterprogramm wahlbar
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr: 6126/02-84-500 Art.-Nr: 6120/12-101-500 Art.-Nr.: 6129/01-84-500 Art.-Nr.: 6108/60-500
Bestell-Nr.:  2CKA006116A0209 Bestell-Nr.:  2CKA006120A0075 Bestell-Nr..  2CKA006135A0146 Bestell-Nr:  2CKAO06115A0454
. ~
+ = + ¢ = +

z.B. 6109/03-84-500

Raumtemperaturregler

mit COz/Feuchte-Sensor

» Master-/Slavebetrieb

» Heizen/Kuhlen

» Integrierter Temperatur-
fuhler

» 5 Universaleingdnge

» 2 Universaleingdnge auch
als Analogeingang nutzbar
(z.B. Poti)

» Soll-/Istwerteanzeige

W

6109/03-84-500

Raumtemperaturregler

» Master-/Slavebetrieb

» Heizen/Kuhlen

» Integrierter Temperatur-
fuhler

» 5 Universaleingdnge

» 2 Universaleingdnge auch
als Analogeingang nutzbar
(z.B. Poti)

» Soll-/Istwerteanzeige

Raumtemperaturregler

mit Universaleingang

5-fach ohne Vor-Ort-

Bedienung/ohne Fiihler

» Zum Einsatz z.B. in
Zwischendecken

» 5 Universaleingdnge

» 2 Universaleingdnge auch
als Analogeingang nutzbar
(z.B. Poti)

» Heizen/Kihlen

» Master-/Slavebetrieb

z.B. 6541-84-500

Raumtemperaturregler mit

Universaleingang 5-fach

Ohne Vor-Ort-Bedienung

» Zum Einsatz z.B. in
UP-Dose

» 5 Universaleingdnge

» 2 Universaleingdnge auch
als Analogeingang nutzbar
(z.B. Poti)

» Heizen/Kuhlen

» Master-/Slavebetrieb

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: 6109/28-500 Art.-Nr.: 6109/18-500 Art.-Nr.: 6109/05-500 Art.-Nr.: 6109/08-500
Bestell-Nr..  2CKA006134A0317 Bestell-Nr..  2CKA006134A0315 Bestell-Nr..  2CKA006181A0013 Bestell-Nr..  2CKA006134A0313
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KNX-Bedienelemente & Sensorik

Raumtemperaturregler mit
Universaleingang 5-fach
ohne Vor-Ort-Bedienung

» Zum Einsatz z.B. in
UP-Dose

» 5 Universaleingdnge

» 2 Universaleing&nge auch
als Analogeingang nutzbar
(z.B. Poti)

» Heizen/Khlen

» Master-/Slavebetrieb

BESTELLDATEN

Raumtemperaturregler

» Heizen/Kihlen

» Master-/Slavebetrieb

» Sollwert-Anzeige

» Betriebsart: Komfort/Eco
» FanCoil-Steuerung

BESTELLDATEN

Raumtemperaturregler mit
CO2-Sensor

» AP-Installation

» Uberwachung und Steue-
rung der Raumluftgute und
Temperatur

» KEINE Vor-Ort-Bedienung

» Inkl. Busankoppler

BESTELLDATEN

Art.-Nr: 6109/08-500

Art.-Nr.: 6108/18-500

Art.-Nr.: 6109/28 AP-500



https://econfigure.de.abb.com/#/search/610818500
https://new.abb.com/products/de/2CKA006134A0317/6109-28-500-raumtemperaturregler-mit-co2-feuchte-sensor-heiz-kuhlbetrieb
https://econfigure.de.abb.com/#/search/610908500

Raumtemperaturregler/
FanCoil-Bedienelement

Bedienelement zur Anbindung

an den

» FCC/S FanCoil-Controller

» VC/S Ventil-Controller

» Querverweis auf die Artikel
ClimaECO Aktorik

BESTELLDATEN

Raumtemperaturregler,
AP

» Das Bedienelement wird in
Verbindung mit dem FCC/S
FanCoil Controller oder dem
VC/S Ventil-Controller zur
Temperatursteuerung ein-
gesetzt.

» Bedienelemente:
Einstellpotentiometer

BESTELLDATEN

GEBAUDESYSTEMTECHNIK

Helligkeits-Temperatur-
schalter 3-fach

» Empfangen und Senden der
Helligkeit und Temperatur

» Schwellwertschalter in
Abhdngigkeit Helligkeit
und/oder Temperatur

» Inkl. Busankoppler

BESTELLDATEN

GPS Zeitempfdnger

» Empfang von
GPS-Signalen

» Helligkeitsmessung

» Temperaturmessung

» Datum

» Uhrzeit

» Inkl. Busankoppler

BESTELLDATEN

139

Art.-Nr.: SAF/A1.0.1-24

Art.-Nr: SAR/A 1.0.1-24

Art.-Nr.: 6146/10

Art.-Nr.: TR/A 11



https://econfigure.de.abb.com/#/search/SARA10124
https://econfigure.de.abb.com/#/search/SAFA10124
https://econfigure.de.abb.com/#/search/TRA11
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ABB Tenton®

00n0
LD
Beschriftungsfeld

individuell
bestellbar

an

Customized for you

Fur die eindeutige Bezeichnung der ABB Tenton®
Bedienelemente steht Ihnen online ein
Beschriftungs-Tool zu Verfugung, mit dem Sie
beliebigen Text sowie instruktive Symbole
individuell fur jedes Produkt platzieren kénnen.
Wobei die jeweilige Groe aus vorgeschlagenen
Werten frei wahlbar ist. lhre Eingaben werden so
angezeigt, wie sie spater auf dem Gerdt zu sehen
sind. Und dies wahlweise auf Folie in mattschwarz
mit weil3er sowie in alusilber oder studioweil3 mit
schwarzer Bedruckung.

Raumtemperaturregler mit
Bedienfunktion 10-fach

Raumtemperaturregler mit
Bedienfunktion 10-fach

Produktvorteile

» Jetzt auch in schwarz matt, studioweil3 matt
und alusilber

Erhaltlich mit integriertem Raumtemperatur-
regler und CO,-/Feuchtigkeitssensor

Auf- und Unterputzmontage

Steuerung aller Raumfunktionen, von HLK
Uber Beschattung bis hin zur Beleuchtung

Raumtemperaturregler mit
Bedienfunktion 10-fach

alusilber studioweif3 matt schwarz matt
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr: SBR/U10.0.1-83 Art.-Nr.: SBR/U10.0.1-884 Art.-Nr: SBR/U10.0.1-885




. studioweil3 (84)

. alusilber (83)

. studioweif3 matt (884)

. . schwarz matt (885)
Sortimentstiefe

in vier Farben
erhdltlich

Zum Beschriftungs-
Tool zur individuellen
Bedruckung

Busch-Jaeger hat mit ABB Tenton® ein KNX-
Raumbediengerdte-Sortiment speziell fur das
kommerzielle Gebdude optimiert. Die Serie

zeichnet sich durch ihre Funktionsvielfalt aus und
ist sowohl UP als auch AP montierbar. Die Gerate

verflgen Uber groBBe Bedienwippen, die zudem

3/6-fach RTR-Slave 3/6-fach RTR

BESTELLDATEN BESTELLDATEN
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Uber ein zentrales Feld beschriftbar sind. Das Be-
schriftungsfeld kann auf Wunsch durch ein Blind-
feld ersetzt werden. Das farbige Bedienkonzept
der LED ist wie bei den anderen Sensoren selbst-
verstandlich.

3/6-fach RTR & CO:/Feuchte

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: SBS/U6.0.1-84 Art.-Nr.: SBR/U6.0.1-84

Art.-Nr.: SBC/U6.0.1-84

5/10-fach RTR-Slave 5/10-fach RTR

BESTELLDATEN BESTELLDATEN

5/10-fach RTR & CO:/Feuchte

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: SBS/U10.0.1-84 Art.-Nr.: SBR/U10.0.1-84

Art.-Nr.: SBC/U10.0.1-84

-
B =

Bedienelement 4/8-fach Bedienelement 6/12-fach

BESTELLDATEN BESTELLDATEN

AP-Trager groB3
Art.-Nr.: SAB/A.0.1-84
Preis: 21,00 €

NEU: in vier Farben
erhdltlich

AP-Trdger klein

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: SB/U8.0.1-84 Art.-Nr.: SB/U12.0.1-84

Art.-Nr.: SAS/A.0.1-84



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006330A0001,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006330A0005,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006330A0013,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006330A0003,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006330A0007,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006330A0015,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006330A0009,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006330A0011,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006330A0017,artikel.html
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ABB-tacteo®

(Il

Fiir héchste,

individuelle Produktvorteile
iich o .
A"SP;“ © » Individualisierbarer Glas-Sensor
» WeiB- oder Schwarzglas
» Multicolor-LED /Bedienkonzept
» lcons und/oder Text
» Raumtemperaturerfassung immer on Board
» Extrem flache Bauform
» Busankoppler inklusive
» Katalogpreis inkl. Individualisierung
NEU Farben von 3-8
o1 02 03 04 05 06 07 08
g;g‘lﬂg f/sh%“'z Intelligente Steuerung individuell an Ihre Bedrf- Anspriiche an ein modernes Design, erstklassige
as Wel
03 Glas Koralle nisse angepasst. Der ABB-tacteo® Sensor ist ein Qualitat und vor allem héchsten Komfort: Jalousie,
g;‘ gI‘C’S ’;VOCOdO kapazitives Bedienelement fur die intelligente Beleuchtung, Heizung, Medien und Zutrittskont-
as Purpur . . . . . .
06 Glas Auster Gebdudesteuerung von Luxushotels, Buros und rollen lassen sich ganz einfach steuern. Sie sind
g;g“m Szeﬂn offentlichen Gebauden sowie Wohnhdausern Architekt und planen ein Gebdude mit héchster
as Sonne
auf hochstem Niveau. ABB-tacteo® erfullt alle Funktionalitdt und personlicher Atmosphdre?
Bedienelement 1-fach Bedienelement 6-fach
86x86 115x86 86x115 86x86 86x86 86x115 115x86
TB/U111-CG TB/U1.21-CG TB/U1.31-CG TB/U6.41-CG TB/U6.5.1-CG TB/U6.71-CG TB/U6.8.1-CG

Bedienelement 4-fach mit

Bedienelement 2-fach Bedienelement 12-fach Raumtemperaturregler
86x86 86x86 86x115 115x86 86x157 157x86 86x157 157x86
TB/U241-CG  TB/U251-CG TB/U2.71-CG TB/U2.81-CG TB/U12.71-CG TB/U1281-CG  TBR/MU471-CG  TBR/U4.81-CG
Bedienelement 4-fach Raumtemperaturregler

86x86 86x115 115%86 86x86 86x115 115x86
TB/U4.41-CG TB/U4.71-CG TB/U4.81-CG TR/U11-CG TR/U.21-CG TR/U.31-CG
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Konfigurations-
prozess

Eitpe

Zutrittskontrolle
im Hotelgewerbe

°.
Produktvorteile
» Einheitliches Design im Hotelbereich
» Saubere Zimmernummerierung
» Opt. mit mifare RF-Kartenleser
» Do not disturb/Klingel/Make up room
Das ABB-tacteo® KNX-Sortiment bietet zusatzlich alle Managementaufgaben eines Hotelbetriebs, die
zu den Sensoren auch die Maglichkeit einer siche- von einem zentralen Punkt, wie beispielsweise der
ren Zutrittskontrolle fir das Hotel- und Gastgewer- Rezeption, gesteuert werden kénnen.

be. Besonders praktisch: Der Sensor Gbernimmt

Busch-Wachter® 180 UP Sensor Standard

86x86 86x115 115x86
TBW/U.11-CG TBW/U.21-CG TBW/U.3.1-CG

RaumauBensensor
86x86 86x115 15x86
TA/U311-CG TA/U3.21-CG TA/U3.31-CG

Legende:
Leitungsfarben

—— KNX/free@home Bus
—— Welcome Bus
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Busch-SmartTouch® 7"

Produktvorteile

Intuitiv bedienbar
o, .

» Raumtemperaturfihler immer an Bord

» Installationsart AP oder UP

» Anbindung Sprechanlage méglich

» Montage Tischstander moglich
» Seitenschutz durch PIN

» Eigene Favoritenleiste

» Putzsperre

» Elektr. Bilderrahmen

Das Busch-SmartTouch® KNX bietet sowohl die
Funktionalitat des KNX als auch den Zugriff auf die
Busch-Welcome® Anlage. Neben diesen Funk-
tionen stehen zahlreiche Features zur Verfigung.
Neben einer Putzsperre zum Reinigen kann das
Display auch mit einer PIN vor Zugriff gesperrt
werden.

TECHNISCHE DATEN

Externe Spannungsversorgung notwendig 20-32VDC (SELV)

480 Bedienelemente

30 Seiten

Integr. RTR

100 Lichtszenen

Adapterrahmen
fur SmartTouch, AP
Art.-Nr. 6136/27-811-500

Adapterrahmen
far SmartTouch, AP
Art.-Nr. 6136/27-825-500

Tischstander
Art.-Nr. 83506

UP-Dose, winddicht
Art.-Nr. 6136/07 UP-500

80 Stérmeldungen

Anwesenheitssimulation

30 Zeitprogramme

30 Logikfunktionen

Audiobedienelemente

BESTELLDATEN
Art.-Nr.: 6136/07-825-500
Bestell-Nr.: 2CKA006136A0206

Systemzentrale 83300

Netzteil
Legende: CP-D 24/2.5
Leitungsfarben

— KNX/free@home Bus
—— Welcome Bus

Busch-SmartTouch 7"
Weil3
Art.-Nr. 6136/07-811-500
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IP Touch

§

L

Warten auf den
nachsten Besuch

e

Leistungsstark und schén. Das neue IP Touch von

Busch-Jaeger kommt in zwei langlebigen Farb-
gebungen: WeiBBes und schwarzes Glas in Hoch-

glanzoptik sind verfugbar. Die Endstreifen kénnen

auf Wunsch gegen eine Vielzahl von Materialien
und Farben ausgetauscht werden. Dank seiner

Integration in die Haus- und Gebdudeautomation

ist es das beste Universal-Visualisierungspanel,
nicht nur in Wohngebieten.

Intuitivitat der Conciergestation
Die Conciergestation von Busch-Welcome® IP

bietet neben der komfortablen Vermittlungsfunk-

tion nutzliche Features wie z. B. das Halten von

Gesprdachsteilnehmern via Music-On-Hold, einem

Text-Infodienst fur angeschlossene Teilnehmer
oder das Senden oder Empfangen von Notrufen
innerhalb des Systems.

Produktvorteile

» Mit hochauflésendem Display

» Integriertes IP-Gateway

» Wischbildschirm mit intuitiver Benutzer-
oberfladche

» Auswahloptionen fur den Installationskasten
gewdhrleisten die einfache Installation bei
allen Wandarten

» Induktionsschleife fur Horhilfen

» Nur 7.8 mm tief bei Unterputzmontage

» LAN- und WLAN-Version mit Verbindungs-
moglichkeit zum Heimnetzwerk

BESTELLDATEN

01 H82374-W-03 weil3 (LAN/WLAN)
H82375-W-03 weif3 (LAN/LAN)

02 H82364-B-03 schwarz (LAN/WLAN)
H82365-B-03 schwarz (LAN/LAN)

03 H8303-03

Art.-Nr.:

— —

01 IP Touch 10", weif3

22 mm

02 IP Touch 7", schwarz

17 rm 03 Conciergestation



Busch-ControlTouch®

o

Mobile
Bedienung
per App

o

Der Busch-ControlTouch® KNX von Busch-Jaeger
macht Smartphones, Tablets und Windows-Rech-
ner zur praktischen Bedienungsoberflache fur alle
Gebdaudefunktionen zu Hause, am Arbeitsplatz
oder von unterwegs. Der Busch-ControlTouch®
KNX verbindet die KNX-Installation mit der IP-
Welt und steuert nicht nur alle KNX-Funktionen
im Gebdude, sondern auch z. B. Musik oder RGB-
Leuchten. Die Applikationen fur iOS, Android

und Windows (PC) ermdglichen eine intuitive
Bedienung und machen nicht nur Smartphones
und Tablets, sondern auch die Apple-Watch zur
praktischen Bedienung fur die KNX-Anlage. Die
Inbetriebnahme ist komplett online via myBusch-
Jaeger.de, wodurch Anpassungen und Anderun-
gen von zu Hause, Buro oder unterwegs gemacht
werden und Sie nicht erst zu lhrem Kunden fahren
mussen.
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Produktvorteile

» Sonos API-Implementierung, Text to
Speech, geschriebene Texte lassen sich
Uber Lautsprecher aussprechen.

» Raumtemperaturregler:
Unified RTC 2.0 Controller-Implementie-
rung mit bis zu 100 RTRs, von denen bis
zu 16 Master sein kdnnen. Voll kompati-
bel mit ClimaEco.

» Visualisierung im Hoch- & Querformat

» Kostenlose Visualisierung, basierend auf
Grundriss oder Raumbildern mit Bubble-
Controls

WEITERE FUNKTIONEN

KNX-Funktionen (Schalten, Dimmen, Jalousie etc.)

Szenen-Editor (durch Endkunde einstellbar)

Philips Hue Einbindung

Sonos Einbindung und weitere UPnP Gerdate

Einbindung von Webseiten

Logikfunktionen (z. B. IF then ELSE und AND/OR)

Alarmmeldungen (E-Mail und Push-Nachrichten)

RGB- / RGBW-Bedienelemente

Prasenzerfassungs-Option (z. B. wenn bestimmte Mobilgerate
nicht mehr im Haus sind, alle Beleuchtungen ausschalten)

KNXnet / IP-Tunnel

4TE

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: 6136/APP-500

Bestell-Nr.: 2CKA006136A0202

Hinweis:
Erfordert eine

externe Spannungs- BUSCh—COﬂtrO|—
versorgung
Touch App

Busch-ControlTouch®
KNX

Art.-Nr. 6136/APP-500 e
e

Dfer00

Legende:
Leitungsfarben
—— Welcome Bus


https://apps.apple.com/de/app/busch-controltouch/id1099217049

148 PLANUNGSHANDBUCH GEBAUDESYSTEMTECHNIK

Busch-VoiceControl® KNX

Leitungsfarben

— KNX Bus
Netzwerk

=]

=

Mit drei digitalen
Sprachassistenten
steuerbar

Busch-Voice Control® KNX bietet die einzigarti-
ge Moglichkeit, mit Apple Homekit, Alexa und
Google Assistant drei Systeme per Sprachbefehl
gleichzeitig zu steuern. Es ist fur die drei Platt-
formen zertifiziert, fungiert als Gateway und
sorgt daftr, dass Sie mit einem Apple-, Amazon-
oder Google-Gerdat die KNX-Komponenten im
Haus bedienen und ihren Status abfragen kon-
nen. Es ermdglicht, die Beleuchtung, Jalousie
oder die Raumtemperaturregler Uber einfa-

che Sprachsteuerung zu bedienen. Bis zu 150
Funktionen sind bedienbar. Die Befehle werden
webbasiert Uber das ets-Projekt ausgewdhlt.

Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR

JUST ASK

amazon alexa

Works with
G Apple HomeKit

» Einfacher Gebrauch
» Komplett webbasierte Inbetriebnahme

TECHNISCHE DATEN

Externe Spannungsversorgung: 5-36 VDC (SELV).

Nennspannung: 5 V~ bis 36 V~

Busspannung: 24 V~

Schutzart Gerdt: IP 20

Temperaturbereich Gerdt: O °C bis 70 °C

Teilungseinheit: 4 TE

Steuerung von bis zu 150 Funktionen:
Schalten, Dimmen, Jalousie, RTR

BESTELLDATEN
Art.-Nr.: VCO/S99.1
Bestell-Nr.: 2CKA006136A0217




loT Dashboard

O)
A1

Intuitive
Gebé&udesteuerung
o,

Das benutzerfreundliche und einfach zu be-
dienende neue loT Dashboard bietet eine intelli-
gente und einfache Lésung zur Automatisierung
mittelgroBer Gewerbegebdude. Es ermdglicht
Elektroinstallateuren einen einfachen Einstieg in
den Bereich Smart Building — ganz ohne Dash-
board- oder Visualisierungsvorkenntnisse. Bereits
vorprogrammierte Frames vereinfachen die zuver-
lgssige Steuerung und Uberwachung aller auto-
matischen Gebdaudefunktionen, vom Dimmen Uber
das Ein- und Ausschalten der Beleuchtung bis zur
Steuerung von Jalousien, Heizung und Liftung.
Intelligente Gebdude lassen sich jederzeit, an
jedem Ort und von jedem Gerdt aus steuern, was
die Gebdudetechnik jetzt noch intuitiver macht.

LAN1 LAN2

]

LAN 1 Verbindung
(10/100/1000 Base-T)

LAN 2 Verbindung
(10/100 Base-T)

KNX-Bus
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Produktvorteile

» Dashboard fir die Steuerung,
Uberwachung und Automatisierung von
Gebdudefunktionen

» Einfache Konfiguration dank
vorkonfigurierter Frames

» Schneller Datenaustausch zwischen
ETS-Projekt und Dashboard Tool

» Méglichkeit der Integration von Web-
site-Oberflachen anderer Gerate

» Integration in andere Gebdude-
funktionen dank offener API

loT Dashboard Server

BESTELLDATEN
Art.-Nr.: DBS/S 1.1.11
Bestell-Nr.: 2CKAO008110A0120

LAN1 LAN2

Oon
O LAN/LINK

O KNX Telegram
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KNX-Bewegungsmelder

Busch-Wdchter® 180 UP
Standard Select
» 4 Bewegungskandle
» D&mmerungssensor
5 bis 150 LUX
» Montagehdhe 11 m
» Selectlinse (horizontale
Erfassung)
» Erfassungsbereich:
im Radius 6 m

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: 6122/10-84-500

Bestell-Nr..  2CKA006132A0379

ca.3°

|}

ca.2°

080m-120m

Busch-Wdchter® 180 UP

Komfort Multilinse

» 4 Bewegungskandle

» Schiebeschalter zur
manuellen Betatigung

» Dadmmerungssensor
5 LUX bis Tagbetrieb

» 10 Logikkandle

» Montagehdhe 0,8 bis 1,2 m,
alternativ 2,5 m

» Erfassungsbereich: 15 m
frontal, seitlich je 5 m

BESTELLDATEN
BUSANKOPPLER

Art.-Nr.: 6120/12-101-500

Bestell-Nr.: 2CKA006120A0075

BESTELLDATEN
MULITLINSE

Art.-Nr.: 6122/02-84-500

Bestell-Nr.:  2CKA006132A0263

=
—
a o

25°

0,80m-2,50m

Montagehéhe von 0,80 m bis 120 m.

3m _3m

6m

Montagehdhe von 1,20 m.
Montagehéhe von 2,00 m.
Montagehdhe von 250 m.

10m

8m

5m
a8 a El g E
Sl & e

,/'/

Busch-Wéchter® 220

MasterLINE KNX

» 2 Bewegungskandle

» 1 Dadmmerungskanal
mit 3 Schaltschwellen

» Dammerungssensor
1 bis 1.000 LUX

» Abschaltverzégerung
ca. 10 Sek. bis 1092 Min.

» Schutzart IP 55

Busch-Wéchter® 220
MasterLINE KNX-Premium
» 4 Bewegungskandle
» 1 Ddmmerungs- und
Helligkeitskanal mit
3 Schaltschwellen
» 1 Temperaturkanal mit
3 Schaltschwellen
» 7 Kanal IR-Empfanger
(Handsender im Liefer-
umfang)
» D&mmerungssensor
1 bis 80.000 LUX
» Abschaltverzégerung
ca. 10 Sek. bis 1.092 Min.
» Schutzart IP 55

BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: 6179/01-204-500 Art.-Nr.: 6179/02-204-500
Bestell-Nr..  2CKA006132A0313 Bestell-Nr.  2CKA006132A0317
e =
20 l16m 220 16m



KNX-Prasenzmelder

Hinweis:
Durchmesser
passt nicht in
Standard-UP-
Dose.

ya

T
«~Q0-
Hohe Erfassungs-

qualitét trotz
flacher Bauform

Présenz zeigen. Der innovative Busch-Prdsenzmelder
KNX erfullt den Wunsch nach flacheren Formen
bei deutlich reduzierter GerdtegréBe. Mit identi-
scher Qualitat und gleicher Erfassungsprazision
wie aus der bekannten Busch-Wdéchter®

Prasenz tech-Serie erweitern insgesamt sie-

ben Gerdtevarianten das Sortiment. Konzipiert
fur unterschiedlichste Erfassungsbereiche oder
Einbausituationen. So bleibt kein Anwendungsfall
ungelost.

A\ 4

Y

Abgehdngte Decke, besonders flach bei
Hohlwandmontage

Optimale Detektion bei
seitlicher oder diagonaler

Ann&herung.

oJ %
¢

Reduzierte Detektion bei
frontaler Anndherung aus
physikalischen Griunden.

O

04

o

01 Seitliche Anndherung an den Melder

02 Diagonale Anndherung an den Melder
03 Seitliche Anndherung an den Melder
04 Frontale Anndherung an den Melder

melder

Standard UP-Dose mit
Zwischenring 6131/38

01 Erfassungssystem her-
kémmlicher Bewegungs-
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Grundfunktionen Prdsenzmelder

» Niedrige Bauhoéhe

» Integrierter Busankoppler

» Lickenlose Erfassung Uber 4 Sensoren

» Erfassung 360° (lickenlos)

» Helligkeitsabhdangiges Schalten der Beleuch-
tung mit 1 oder 2 unabhdangigen Kandlen
(typisch: Fenster- und Wandseite)

Zusatzfunktionen Prédsenzmelder Premium
» 2 zusdtzliche Kandle (insgesamt 4)
» Integrierter Raumtemperaturregler
inkl. Temperaturfahler
» Konstantlichtregelung mit 1 oder 2 Kandalen
» Programmiermodus Uber IR-Handsender
aktivierbar
» Logikfunktionen

AP-Montage mit AP-
Gehduse 6131/39

Besser geht es nicht.
Das aus vier Sensoren
und Spiegeln beste-
hende Erfassungssys-
tem ist herkdmmlichen
Bewegungsmeldern
weit Uberlegen. Schon
die kleinste Bewegung
wird zuverldssig
registriert und 18st eine
Reaktion aus.

02 Direktes Busch
Prasenzmeldersystem
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KNX-Prasenzmelder Ubersichtstabelle

Produkte

Busch-Prdasenzmelder
Mini KNX

Busch-Prdsenzmelder
Mini Premium KNX

Artikelnummer

6131/20-24-500
6131/20-183-500

6131/21-24-500
6131/21-183-500

Integrierter Busankoppler

ja

ja

Erfassungsbereich:

Montagehdhe 2,5 m/3,0 m/4,0 m 2,5 m/3,0 m/4,0 m
sitzend 50 m/6,5 m/- 50 m/6,5 m/-
gehend (seitlich/diagonal) 6,5 m/8,0 m/10,5 m 6,5 m/8,0 m/10,5 m
Anzahl der Kandle 2 4

Kandle je Betriebsart:

Bewegungsmelder 2 4
Konstantlichtschalter 2x2 4%2
Konstantlichtregler - 2x2
Uberwachungsfunktion 2 4

2-stufige Abschaltung (EN15232")

ja (nur Bewegungsmelder)

ja (Bewegungsmelder + Konstantlichtregler)

PIR / einzelne Aktivierung 4 4

Integrierter RTR + Sensor - ja

Heizungs- / Kuhlungs- / Ventilatorfunktion - ja

Integrierter Helligkeitssensor ja ja

Externe Helligkeitssensoreingdnge 2 2

Programmiermodus tUber IR-Handsender - ja

6010-252?

IR-Kandale - 14 Pair / 24 Single und Programmiermodus
Logikkanal - 5

Anbringung an Zwischendecke durch Federblgel ja ja

Aufputzmontage

IP 20 (6131/29-xx-500)

IP 20 (6131/29-xx-500)

Unterputz

j02]

jOZl

3m

6,5m

8m

3m

6,5m

8m




Busch-Prédsenzmelder
KNX

Busch-Prdasenzmelder
Premium KNX
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Busch-Prdasenzmelder
Corridor KNX

6131/30-24-500
6131/30-183-500

6131/31-24-500
6131/31-183-500

6131/50-24-500
6131/50-183-500

ja

ja

ja

2,5m/3,0 m/40 m

2,5 m/3,0 m/4,0 m

2,5 m/3,0 m/4,0 m

8 m/10 m/- 8 m/10 m/- -/-/-

10 m/12 m/16 m 10 m/12 m/16 m 24,0 x 2,5 m/30,0 x 3,0 m/30,0 x 3,0 m
2 4 2

2 4 2

2x2 4x2 2x2

- 2x2 -

2 4 2

ja (nur Bewegungsmelder)

ja (Bewegungsmelder + Konstantlichtregler)

ja (nur Bewegungsmelder)

4

2x2

ja

14 Pair / 24 Single und Programmiermodus

5

ja

ja

ja

IP 20 (6131/39-xx-500)

IP 20 (6131/39-xx-500)

IP 20 (6131/39-xx-500)

jGSJ

j03)

j03]

3m

10m

12m

3m

10m

12m

3m

30m

' GemadB der neuen europdischen Norm EN 15232 "Energieeffizienz von Geb&uden - Einfluss von Gebdudeautomation und Geb&udemanagement”

2 |R-Handsender separat zu bestellen

3 Uber Installationsgehduse, z. B. Kaiser HaloX-O Art. Nr. 1290-40 mit Abdeckplatten
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KNX-Prasenzmelder Ubersichtstabelle

Produkte

Busch-Prasenzmelder
Corridor Premium KNX

Busch-Waéchter®
Sky KNX

Artikelnummer

6131/51-24-500
6131/51-183-500

6131/40-24-500

Integrierter Busankoppler ja ja
Erfassungsbereich:

Montagehodhe 2,5 m/3,0 m/4,0 m 6,0 m/120 m
sitzend -/-/-

gehend (seitlich/diagonal) 24,0 x 2,5 m/30,0 x 3,0 m/30,0 x 3,0 m 18,0 m/24,0 m
Anzahl der Kandle 2 2

Kandle je Betriebsart:

Bewegungsmelder 4 2
Konstantlichtschalter 4x2 2
Konstantlichtregler 2x2 -
Uberwachungsfunktion 4 2

2-stufige Abschaltung (EN15232")

ja (Bewegungsmelder + Konstantlichtregler)

ja (nur Bewegungsmelder)

PIR / einzelne Aktivierung 2x2 4
Integrierter RTR + Sensor ja -
Heizungs- / Kuhlungs- / Ventilatorfunktion ja -
Integrierter Helligkeitssensor ja ja
Externe Helligkeitssensoreingdnge 2 2
Programmiermodus tUber IR-Handsender ja ja

6010-25?

IR-Kandale 14 Pair / 24 Single und Programmiermodus Nur Programmiermodus
Logikkanal 5 -
Anbringung an Zwischendecke durch Federblgel ja ja

Aufputzmontage

IP 20 (6131/39-xx-500)

IP 20 (6131/39-xx-500)

Unterputz

JOS}

JOBI

3m

30m

24m

" Gemdal3 der neuen europdischen Norm EN 15232 "Energieeffizienz von Gebduden - Einfluss von Geb&udeautomation und Gebdudemanagement”

2 |R-Handsender separat zu bestellen

3 Uber Installationsgehduse, z. B. Kaiser HaloX-O Art. Nr. 1290-40 mit Abdeckplatten



KNX-Gerdate

Schaltaktor 1-fach UP 16A

» Lastart: AC1
Nennstrom: 16 A, cos ¢1
Ausgangsspannung: 230 V~
Nennleistung: 2200 W

» Lastart: AC3
Nennstrom: 10 A, cos ¢0,6
Ausgangsspannung: 230 V~
Schutzart Gerat: IP 20
Temperaturbereich Gerdt:

UP

Jalousieaktor 1-fach

» Ausgdinge: 1 Umschaltkontakte/
Schlief3er, potenzialgebunden
Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 3 A, cos ©0,8
Ausgangsspannung: 250 V~

» Eingdnge: 3
Abfragespannung: 5 V

» Schutzart Gerdt: IP 20

» Temperaturbereich Gerdat:

GEBAUDESYSTEMTECHNIK

Heizungsaktor 1-fach

» Ausgdnge: 1 elektronischer
Ausgang, potenzialgebunden,
gerduschlos, 230 V~
Lastart: Betriebsart Schalten
Nennstrom: 25 mA, cos ¢1
Ausgangsspannung: 250 V~

» Eingdnge: 3
Abfragespannung: 5 V

» Schutzart Gerat: IP 20

-5°Cbis 45 °C -5°Cbis 45 °C
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: 6151/11 U-500 Art.-Nr: 6152/11 U-500 Art.-Nr: 6164/11 U-500

Bestell-Nr:  2CKA006151A0245

Bestell-Nr.: 2CKA006152A0040

Bestell-Nr.: 2CKA006151A0247

Kombiaktor Heizung/

Jalousie 1-fach

» Ix HKL: elektronischer Ausgang,
potenzialgebunden (gerduschlos)

» Lastart: Betriebsart Jalousie
Nennstrom: 3 A, cos ¢ 0,8
Ausgangsspannung: 250 V~
Lastart: Betriebsart Schalten
Nennstrom: 25 mA, cos ¢1
Ausgangsspannung: 250 V

BESTELLDATEN

Split Unit Gateway

» Schnittstelle zwischen dem KNX und

Klimagerdaten vieler Hersteller

» Umwandlung von KNX-Telegrammen

in Infrarotbefehle

» Sendeeinheit wird direkt auf die Emp-
fangseinheit der Split Unit geklebt

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: 6173/11 U-500

Art.-Nr.: SUG/U 11

Bestell-Nr.:  2CKA006151A0249

Bestell-Nr.  2CDG110207R00M
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KNX Combi Schaltaktoren REG

Produktvorteile

» Kompakte REG-Bauform

» Kandle umschaltbar zwischen

Schalt- und Jalousiefunktion

» manuelle Bedienung
» FUr mehrphasigen Betrieb

geeignet
Produkte 6A 10A 16 A
8-/4-fach SAH/S 8.6.7.1 SAH/S 810.71 SAH/S 816.71
2CDG110244R00M 2CDG110247R00M 2CDG110250R00™M
16-/8-fach SAH/S 16.6.7.1 SAH/S 16.10.7.1 SAH/S 16.16.7.1
2CDG110245R001M 2CDG110248R0O0M 2CDG10251R00M
24-/12-fach SAH/S 24.6.71 SAH/S 24.10.7.1 SAH/S 241671
2CDG110246R00M 2CDG110249R00M 2CDG110252R0011
I, Nennstrom (A) 6 A 10 A 16 A
U, Nennspannung (V) 230 V AC 230 V AC 230 V AC
AC1-Betrieb (cos ¢ = 0,8) DIN EN 60947-4-1 6 A 10 A 16 A
AC3-Betrieb (cos ¢ = 045) DIN EN 60947-4-1 6 A 6A 6 A
C-Last-Schaltvermdgen - - -
Leuchtstofflampenlast AX DIN EN 60669-1 6 A ((35uF)" 6 A (35pF)? 6 A(35pF)"
Minimale Schaltleistung 10 mA/12 V 100 mA/12 V 100 mA/12 V
Gleichstromschaltvermégen (ohmsche Last) 6 A4V = 6 A24V = 20 A/24 V =
Mechanische Lebensdauer > 108 > 10° > 108

 Der maximale Einschaltspitzenstrom darf nicht Gberschritten werden.
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KNX Standard Schaltaktoren REG

Produktvorteile

» Neue intelligente Funktionen

» Manuelle Bedienung auch ohne

Versorgungsspannung
» FUr mehrphasigen Betrieb
geeignet
Produkte 6A 10A 16 A
2-fach SA/S2.622 SA/S 210.2.2 SA/S 216.2.2
2CDG110253R001M 2CDG110257R00M 2CDG110261R001M
4-fach SA/S 4.6.2.2 SA/S 410.2.2 SA/S 416.2.2
2CDG110254R00M 2CDG110258R00M 2CDG110262R001M
8-fach SA/S 8.6.2.2 SA/S 81022 SA/S 816.2.2
2CDG110255R00M 2CDG110259R00M 2CDG110263R00M
12-fach SA/S 12.6.2.2 SA/S1210.2.2 SA/S1216.2.2
2CDG110256R001M1 2CDG110260R00M 2CDG110264R001M
I, Nennstrom (A) 6 A 10 A 16 A
U, Nennspannung (V) 230 V AC 230 V AC 230 V AC
AC1-Betrieb (cos ¢ = 0,8) DIN EN 60947-4-1 6A 10 A 16 A
AC3-Betrieb (cos ¢ = 0,45) DIN EN 60947-4-1 6 A 8 A 8 A
C-Last-Schaltvermdgen - - -
Leuchtstofflampenlast AX DIN EN 60669-1 6 AX (140 pF) " 10 AX (140 pF) " 16 AX (140 pF) ¥
Minimale Schaltleistung 10 mA/12 V 100 mA/12 V 100 mA/12 V
Gleichstromschaltvermégen (ohmsche Last) 6 A4V = 10 A/24V = 16 A/24V =
Mechanische Lebensdauer >3 x10° >3 x10° >3 x10°

" Der maximale Einschaltspitzenstrom darf nicht Uberschritten werden.
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KNX Professional Schaltaktoren

" Produktvorteile
Fiir den X o L
universellen Einsatz » Widerstandsfahig: zuverldssiges
o Schalten von hohen Lasten

Professional Schaltaktor
Fur erhdhte Schaltleistung und erweiterte
Energiemnanagement-Funktionalitat,
insbesondere bei GroBbauprojekten.

Produkte 16/20 A 16/20 A Stromerkennung

2-fach SA/S2.16.5.2 SA/S2.16.6.1

4-fach SA/S416.5.2 SA/S416.6.1

8-fach SA/S8.16.5.2 SA/S8.16.6.1

12-fach SA/S12.16.5.2 SA/S12.16.6.1

I, Nennstrom (A) 16/20 AX C-Last

U, Nennspannung (V) 230 V AC

AC1-Betrieb (cos ¢ = 0,8) DIN EN 60947-4-1 20 A

AC3-Betrieb (cos ¢ = 0,45) DIN EN 60947-4-1 16 A

C-Last-Schaltvermogen 20 A

Leuchtstofflampenlast AX DIN EN 60669-1 20 AX (200 pF)?

Minimale Schaltleistung 100 mA/12 V

Gleichstromschaltvermdgen (ohmsche Last) 20 A/24 V =

Mechanische Lebensdauer > 10°

" Die Anzahl der EVG ist durch die Absicherung mit B16/B20-Sicherungsautomaten begrenzt.

2 Far mehrflammige Lampen oder andere Typen ist die Anzahl der EVG Uber den Einschaltspitzenstrom der EVG zu ermitteln.
3 Der maximale Einschaltspitzenstrom darf nicht Uberschritten werden.

4 Nicht vorgesehen fur AC3-Betrieb; maximaler AC3-Strom siehe Technische Daten


https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006151A0229,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006151A0226,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006151A0230,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006151A0227,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006151A0231,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006151A0228,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006151A0234,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006151A0232,artikel.html
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KNX-Heizungsaktoren

%

Gerauschlose
elektr. Ausgdnge

°.
) Produktvorteile
» Robuste REG-Bauform
» Mit vor-Ort-Bedienung/Status-LED
» Fur mehrphasigen Betrieb geeignet
4-fach, 1A 8-fach, 1A 6-fach, 160 mA
bis 20 Stellantriebe/Kanal bis 20 Stellantriebe/Kanal 1 Stellantriebe/Kanal
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: ES/S 41.21 Art.-Nr.: ES/S 8.1.21 Art.-Nr.: VAA/S 6.230.21

Bestell-Nr.  2CDG110058R00™M1

Bestell-Nr..  2CDG110059R0011

Bestell-Nr.:  2CDG110116R0011

12-fach, 160 mA Stellantrieb Stellantrieb

1 Stellantriebe/Kanal 24V 230V
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: VAA/S 12.230.21 Art.-Nr.: TSA/K 24.2 Art.-Nr.: TSA/K 230.2

Bestell-Nr.: 2CDG10M7R00M

Bestell-Nr.: 2CDG120050R00M

Bestell-Nr.: 2CDG120049R0011

*Kanalpreis
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KNX-Fan-Coil-Aktoren

Fan-Coil/Geblése

Controller

» 2 elektr. Ausgdnge Ventile

» 3 x Relaisausgang Lifter-
stufen

» 1 x Relaisausgang 16 A
Zusatzheizung

» 4 x Bindreingang Fenster-
kontakt, Taupunkt

» Bindreingdnge fur analog.

Raumbediengerat
(SAR/A o. SAF/A nutzbar)
» Integrierter RTR

Fan-Coil/Gebléase
Controller

» 2 analoge Ausgdnge 0-10 V

» 3 x Relaisausgang Lufter-
stufen

» 1 x Relaisausgang 16 A
Zusatzheizung

» 4 x Bindreingang Fenster-
kontakt, Taupunkt

» Bindreingdnge fur analog.

Raumbediengerdt
(SAR/A o. SAF/A nutzbar)
» Integrierter RTR

Fan-Coil/Geblése
Controller

» 2 analoge Ausgénge 0-10 V

» 1 Analogausgang Lufter

» 1x Relaisausgang 16 A
Zusatzheizung

» 4 x Bindreingang Fenster-
kontakt, Taupunkt

» Bindreingénge fur analog.
Raumbediengerat
(SAR/A o. SAF/A nutzbar)

» Integrierter RTR

» Vor-Ort-Bedienung

Fan-Coil/Gebléase

Controller

» 2 elektr. Ausgdnge Ventile

» 1 Analogausgang Lufter

» 1x Relaisausgang 16 A
Zusatzheizung

» 4 x Bindreingang Fenster-
kontakt, Taupunkt

» Bindreingdnge fur analog.
Raumbediengerat
(SAR/A o. SAF/A nutzbar)

» Integrierter RTR

» Vor-Ort-Bedienung

» Vor-Ort-Bedienung » Vor-Ort-Bedienung » i-bus Tool » i-bus Tool

» i-bus Tool » i-bus Tool

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: FCC/S11.21 Art.-Nr.: FCC/S1.2.2.1 Art.-Nr.: FCC/S1.3.21 Art.-Nr.: FCC/S1.5.21

Bestell-Nr.:  2CDG110211R0011

Bestell-Nr.:  2CDG110213R0011

Bestell-Nr.:  2CDG110215R0011

Bestell-Nr.:  2CDG110235R001M
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KNX-Ventilantriebs-Controller

Ventilantriebs-Controller

4-fach

» 4 elektr. Ausgénge Ventile

» 4x3 Bindreingénge Fenster-
kontakt, Taupunkt

» Bindreingdnge fur analog.
Raumbediengerdat
(SAR/A o. SAF/A nutzbar)

» Integrierter RTR

Ventilantriebs-Controller

4-fach /Vor-Ort

» 4 elektr. Ausgénge Ventile

» 4x3 Bindreingdnge Fenster-
kontakt, Taupunkt

» Vor-Ort-Bedienung

» Status LED

» Bindreingdnge fur analog.
Raumbediengerdt

Application Controller,

Basic

» Automatisierungsmodule
fur eine ganzheitliche
HLK-Automatisierungslo-
sung

» Webbasierte Benutzerober-
flache

» Programmierung erfolgt

Application Controller,

BACnet

» Automatisierungsmodule
fur eine ganzheitliche HLK-
Automatisierungslésung

» Webbasierte Benutzerober-
flache

» Integriertes BACnet/IP
Gateway

» i-bus Tool (SAR/A o. SAF/A nutzbar) komplett Uber die ETS » Programmierung erfolgt

» Integrierter RTR » Keine externe Software er- komplett Uber die ETS

» i-bus Tool forderlich » Keine externe Software

» 24V AC/DC oder Uber PoE erforderlich
» 24V AC/DC oder Uber PoE

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: VC/S 411 Art.-Nr. VC/S 4.21 Art.-Nr.: AC/S 111 Art.-Nr. AC/S 1.2
Bestell-Nr..  2CDG110216R0O0M Bestell-Nr.:  2CDG110217R00M Bestell-Nr..  2CDG110205R0011 Bestell-Nr..  2CDG110206R0011

| | KNX

+ -
24VAC/DC ‘ ‘



http://new.abb.com/products/de/2CDG110205R0011
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KNX-Dimmaktoren

N ; %
Flexibles
Beleuchtungs- .
management Produktvorteile
°... » Robuste REG-Bauform
» Vor-Ort-Bedienung
» Sep. Ein-/Ausgangsklemme je Kanal
» Far mehrphasigen Betrieb geeignet
» LED-optimiert
» KanalbUndelung fur héhere Lasten
» Auto-Lasterkennung (deaktivierbar)
Produkte 1-4-fach 1-6-fach 1-4-fach 1-6-fach 4-fach
Mindestlast 2W 2W oW 40 W 40 W
LASTART
Glihlampe, 230V T] 4x210 W/VA bisTx 6 x210 W/VAbis1x 4 x 315 W/VA bis 16 x 315 W/VA bis 1x 4 x 600 W/VA bis 1x

Halogen (ohmsche Last)

600 W/VA

800 W/VA

1x 1260 W/VA

1890 W/VA

2400 W/VA

Gewickelter/konventioneller

4 x 210 W/VA bis 1 x

6 x 210 W/VA bis 1 x

4 x 315 W/VA bis

6 x 315 W/VA bis

4 x 600 W/VA bis 1 x

Transformator (induktive Last) 600 W/VA 800 W/VA 1x 1260 W/VA 1x 1890 W/VA 2400 W/VA
Elektronischer Transformator j:[}< 4 x210 W/VA bis1x 6 x210 W/VA bis 1x 4 x 315 W/VA bis 6 x 315 W/VA bis 4 x 600 W/VA bis
(kapazitive Last) 600 W/VA 800 W/VA 1x 1260 W/VA 1x 1890 W/VA 1x 2400 W/VA
LEDi-Lasten /% phsicy /\\’/VA/VA bt o2l /VWKVA PISTX 4 4 63 W/VA bis 6 x 63 W/VA bis 4 X120 W/VA bis
(z.B. Philips) Phasenabschnitt Phasenobschnitt 1x 252 W/VA 1x 378 W/VA 1x 480 W/VA

4 x 80 W/VA bis 6 x 80 W/VA bis

1x 200 W/VA im 1x 240 W/VA im

Phasenanschnitt Phasenanschnitt
Sep.-N-Klemme je KanalV v v
BaugréBe 6 TE 8TE 8TE 12 TE 12TE
BESTELLDATEN
Art.-Nr.: UD/S4.210.21 UD/S6.210.2.1 UD/S4.315.2.1 UD/S6.315.2.1 6197/15-101-500
Bestell-Nr.: 2CKA006197A0047 2CKA006197A0049 2CKA006197A0057 2CKA006197A0061 2CKA006197A0039



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006197A0046,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006197A0035,artikel.html
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Fir jeden
Anlass die .
passende Farbe Produktvorteile
°.. » LED-Dimmer
» 1-4 Kanal LED-Dimmer fur LED-Module
mit Konstantspannung
» Steuerung RGB und RGBW
» Kanalbindelung 2/2 Warm-/
KaltweiBsteuerung
» Kanalblindelung 1/4 RGBW-Steuerung
» Integriertes Lastmanagement
Master/Slave Funktion
Produkte 2-fach 2-fach 4-fach 8-fach 1-4-fach 1-4-fach
Ausgdnge AC1 10 A 16 A 10A 10 A
Ausgdnge AC3 8 A 8 A 8 A 8 A
Signalausgang 100 mA 100 mA 100 mA 100 mA
0-10V passiv
Anschluss Lichtfuhler v
6197/71
BaugroBe 4TE 4TE 6TE 8TE Einbau Einbau
33x53x95 45x53%x226
Kanalbindelung maglich v v
Integr. Netzteil v
Eingangsspannung 12.24 V DC 230 V AC
Ausgangsspannung 12.24V DC 24V DC
Nennstrom 2,5A/Kanal 1A/Kanal
Ausgangsleistung 0.240 W 0.100 W
Schutzart IP 20 IP 20
BESTELLDATEN
Art.-Nr.: SD/S2.16.1 LR/S2.16.1 6197/70 SD/S4.16.1 SD/S8.16.1 6155/30-500 6155/40-500
Bestell-Nr.: 2CDG110079R00M 2CDG110087R001M 2CDG110080R00M 2CDG110081R00M 2CKA006151A0254 2CKA006151A0256



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006151A0208,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006151A0253,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006151A0255,artikel.html
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KNX-Jalousieaktor

o
Steuerung von
unabhdngigen

Jalousiegruppen

Produktvorteile
» Robuste REG-Bauform

° t. . .
. » Mit/Ohne Vor-Ort-Bedienung/Status-LED
» Leistungsstarke Relais
» Optional Fahrzeiterkennung
» Far mehrphasigen Betrieb geeignet
» Auch als 6 A-Schaltaktor nutzbar
(pro Ausgang ein Kanal)
6A 6A 6A 6A
6A Jalousie Jalousie Jalousie ohne Jalousie
Produkte Jalousie Fahrzeiterkennung 24V DC manuelle Bedienung  Bindreingang
JRA/S JRA/S JRA/S
2-fach 2.230.21 2.230.51 2.230.11
JRA/S JRA/S JRA/S JRA/S
4-fach 4.230.2.1 4.230.51 42451 4.230.1.1
JRA/S JRA/S JRA/S
8-fach 8.230.21 8.230.51 8.230.11

6-fach mit Bindreingang

JRA/S
6.230.31

KNX-Bindreingdnge REG

Universal Ein-/

Produkte Potenzialfrei 10V-230V Ausgabegerat*
BE/S BE/S
2-fach 4.20.21 4.230.21
BE/S BE/S
4-fach 8.20.2.1 8.230.21
UK/S 32.2
32-fach

*REG-Bindreingdnge, Universal-Ein-/Ausgabe, Analogeingdnge

32 Ein-/Ausgdnge zum Anschluss von potenzialfreien Kleinspannungstastern oder Signallampen (max. je 80 mA).
Nicht zur Ansteuerung von Relais geeignet. Anschlussleitungen max. 10 m.



KNX-Spannungsversorgungen

KNX-Spannungsversorgung 160 mA
» Betriebsanzeige Uber LEDs

» Busanschlussklemmer

» 230 V~, 10 %/-15 %

KNX-Spannungsversorgung 320 mA
» Betriebsanzeige Uber LEDs

» Busanschlussklemmer

» 230 V~, +10 %/-15 %
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KNX-Spannungsversorgung 640 mA
» Betriebsanzeige Uber LEDs

» Busanschlussklemmer zweite Linie

» 230 V~, 10 %/-15 %

» 30V, +1\V/-2V » 30V, H1\V/-2V »30V, +1V/-2V

» 50 Hz/60Hz » 50 Hz/60Hz » 50 Hz/60Hz

» Ausgdnge: 1 kurzschlussfest » Ausgdnge: 1 kurzschlussfest » Ausgdnge: 1 kurzschlussfest
» IP 20 » IP 20 » IP 20

» -5°C bis 45°C » -5°C bis 45°C » -5°C bis 45°C

» 4 TE » 4 TE » 4 TE

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN

Art.-Nr: SV/S 30.160.1.1 Art.-Nr: SV/S 30.320.1.1 Art.-Nr: SV/S 30.640.3.1

Bestell-Nr.:  2CDG110144R00M

Bestell-Nr..  2CDG110166R0011

Bestell-Nr.:  2CDG110167R00M

+

Akku
AM/S 121
GHQ6310062R01M1

Unterbrechungsfreie KNX-Span-

nungsversorgung 640 mA, SELV

» Anschluss von bis zu 2 Akkus oder
einem Akkumodul zur Pufferung
der ABB i-bus® KNX bei Netzausfall

» Betriebsanzeige Uber LEDs

» Busanschlussklemme

» Ausgdnge: 1 kurzschlussfest

KNX-Spannungsversorgung mit

Diagnosefunktion, 320 mA

» Diagnosefunktion zum Senden von
Busstrom/-spannung Betriebsdaten,
Uberlostung, Busreset

» Betriebsanzeige Uber LEDs

» Busanschlussklemmer zweite Linie

» Ausgdnge: 1 kurzschlussfest

KNX-Spannungsversorgung mit

Diagnosefunktion, 640 mA

» Diagnosefunktion zum Senden von
Busstrom/-spannung Betriebsdaten,
Uberlastung, Busreset

» Betriebsanzeige tUber LEDs

» Busanschlussklemmer zweite Linie

» Ausgdnge: 2 kurzschlussfest

» IP 20 » IP 20 » IP 20
» 4 TE » 4 TE
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: SU/S 30.64011 Art.-Nr.: SV/S 30.320.21 Art.-Nr.: SV/S 30.640.51

Bestell-Nr.:  GHQ6310049R01M1

Bestell-Nr.:  2CDG110145R0011

Bestell-Nr..  2CDG110146R0011
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KNX-Logik,

Logikmodul

» Uber Applikationen kénnen logische
Verknupfungen, Filterfunktionen und
Zeitglieder realisiert werden

» Eingabe der logischen Verknlupfun-
gen etc. erfolgt mittels grafischer
Oberflache

Netzteile, Drossel

Logikbaustein

» Fur logische Verkntpfung von Adres-
sen, Verzégerung des Ausgangssig-
nals moglich, Lichtszenenspeicherung,
Filterfunktion etc.

» Der Busanschluss erfolgt Uber die
beiliegende Busklemme

Logikcontroller

» Umfassende Logikfunktionen

» Logik wird Uber einen grafischen
Editor definiert, der in der ETS
integriert ist

» Bis zu 3.000 Logikgatter sind méglich

» Eigene Funktionsblécke erstellen und

» Busanschluss erfolgt tber die beilie- » 2 TE abspeichern
gende Busklemme » Gerdt benétigt eine Hilfsspannung
» 2 TE 24V DC oder PoE
» 4 TE
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: LM/S 11 Art.-Nr.: ABL/S 21 Art.-Nr.: ABA/S 1.2
Bestell-Nr.:  GHQ6310080R0™N Bestell-Nr.:  2CDG110073R001 Bestell-Nr:  2CDG110192R0011

Netzteil 12 V, 1600 mA

» Kurzschlussfest, Uberlastsicher und
stabilisiert

» Nicht parallel schaltbar

» 230 V~, +10 %/-15 %

Netzteil 24 V, 800 mA SELV

» Kurzschlussfest, Gberlastsicher und
stabilisiert

» Nicht parallel schaltbar

» 230 V~, +10 %/-15 %

Drossel SELV

» Spannungsversorgung 6180-102 zum
Anschluss einer zweiten Linie

» Entkoppelung von Spannungsver-
sorgung und Busleitung

» 30V, +1V/-2V » 30V, +1V/-2V » Automatische Resetfunktion
» 50 Hz/60Hz » 50 Hz/60Hz » Beriebs LED

» -5°C bis 45°C » -5°C bis 45° C » 30 V

» IP 20 » IP 20 » IP 20

» 4 TE » 4 TE »4 TE

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN

Art.-Nr.: NT/S 121600 Art.-Nr.: NT/S 24.800 Art.-Nr.: DR/S 41

Bestell-Nr..  GHQ6050056R0002 Bestell-Nr..  GHQ6050057R0002 Bestell-Nr.:  2CDG110029R0011




KNX Dezentrale Aktorik

Raumcontroller, 4-fach

» 4 Module aufnehmen

» Module frei kombinierbar

» Temperaturbereich -20°C bis +45°C

BESTELLDATEN

Raumcontroller, 8-fach

» 8 Module aufnehmen

» Module frei kombinierbar

» Temperaturbereich -5°C bis +45°C

BESTELLDATEN

GEBAUDESYSTEMTECHNIK

DALI 1-fach

» 64 DALI-EVGs

» 8 DALI-Gruppen maglich

» 4 Lichtfuhler 6197/71,
direkt anschlieBbar

BESTELLDATEN

167

Art.-Nr.: RC/A 4.2

Art.-Nr.: RC/A 8.2

Art.-Nr.: DLR/A 4.811

Bestell-Nr..  2CDG110104R0011

Bestell-Nr..  2CDG110106R001

Bestell-Nr..  2CDG110172R00™M

Jalousieaktormodul
2-fach, 6 A
Art.-Nr. JA/M 2.2301

Schaltaktormodul
2-fach, 6 A
Art.-Nr. SA/M 2.6.1

Universal- Lichtregelmodul
Dimmaktormodul
1-fach, 2-300 W/VA

Art.-Nr. UD/M 1.300.1

Art.-Nr. LR/M 1.6.2

Lichtfahler LF/U 2.1

Bindreingangsmodul
4-fach, 24 V
Art.-Nr. BE/M 4.24.1

Bindreingangsmodul
4-fach, 230 V
Art.-Nr. BE/M 4.230.1

1-fach Aktor, 6 AX (1-10 V) 2-fach

Jalousieaktormodul
2-fach, 24 V DC, 6 A

Art.-Nr. JA/M 2.24.1 Art.-Nr. SD/M 2.6.2

A B
s Ay Ay s
66046000

I

24VDC 24VDC
max. 16

Heizungsaktormodul
2-fach, 24 V

Art.-Nr. ES/M 2.230.1 Art.-Nr. ES/M 2.24.

Bindreingangsmodul Schaltaktormodul
potenzialfrei, 4-fach

Art.-Nr. BE/M 4.12.1 Art.-Nr. SA/M 2.16.1

Schalt-/Dimmaktormodul
2-fach, 6 AX (1-10 V)

Heizungsaktormodul

potentialfrei, 2-fach, 16 A

8x LF/U 21

24V ACIDC
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KNX-Wetterstation-Zeitschaltuhr REG

Wetterstation 4-Kanal

» Zum Anschl

uss von 4 Stk.

Wettersensoren in beliebiger

Kombinatio
» 4 TE

Windge-
schwindig-
keitsgeber
linear

Art.-Nr. 6190/41

Dé&mmerungs-
messwertgeber
linear

Art.-Nr. 6190/44

Heiztrafo

n

Temperatur- Regenfuhler
messwertgeber  linear
linear Art.-Nr. 6190/43

Art.-Nr. 6190/42

Helligkeitsmess-
wertgeber linear
Art.-Nr. 6190/45

Der Heiztrafo liefert 2 x 500 mA
(500 mA an jeden der zwei Ausgdnge)
Stromaufnahmen

6190/40-101 = 100 mA
6190/41 = 200 mA
6190/43 = 200 mA

Art.-Nr. 6190/49-101

BESTELLDATEN

+

Wetterstation mit Kombisensor:
» Leitungslange Innen/AuBBeneinheit:

max. 100 m
» J-Y(ST)Y 2x2x0,8
Kombisensor:

Licht: Ost/Sud/West 1tIx-100tIx

Temp: -25-+60 °C
Regen: ja/nein
Déammerung: 0-1000Ix
Wind: 0-24m/s

» Inkl. Heizung

» GPS-Datum/Uhrzeit

BESTELLDATEN

Art.-Nr. WZ/S 1312

Bestell-Nr..  2CDG110184R0011

BESTELLDATEN

Funkschaltuhr 8-Kandle
» 800 Schaltzeiten

» Astro-Programm

» Feiertagedatenbank

» 8 Jahre Gangreserve

Antenne GPS
Art.-Nr. FAG/A 11

Programmierset
Art.-Nr. PS/E 2.1

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: WS/S 411.2

Art.-Nr.: WES/A 31

Art.-Nr.: FW/S 8.2.1

Bestell-Nr.:  2CDG110191R0011

Bestell-Nr.:  2CDG120046R0011

Bestell-Nr.:  2CDG120039R001M

K1K:

2 K3 K4

+U:
GND

230 VAC E

Antenne DCF 77
Art.-Nr. FAD/A 1.1

Speicherkarte
Art.-Nr. PK/E 2.1



Sonstige KNX-Gerdate/Zubehor

Analogeingang, AP, 2-fach

Analogeingang, REG, 4-fach

1/O-Aktor, 4-fach, REG
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1/O-Aktor, 8-fach, REG

» Nennspannung: » Nennspannung: » 4 Ausgdinge zur Ansteue- » Ausgdnge zur Ansteuerung
230 V~, 10 % / -10 % 230 V~, 10 % / -10 % rung von Beleuchtungs- von Beleuchtungsstrom-

» Nennfrequenz: » Nennfrequenz: stromkreisen kreisen
50 Hz / 60 Hz 50 Hz / 60 Hz » 4 potentialfreie Bindrein- » 8 potentialfreie Bindrein-

» Temperaturbereich: » Temperaturbereich: gdnge zur Verfugung zur gdnge zur Verfigung zur
-5 °C bis 45 °C -5°C bis 45 °C Bedienung der Ausgdnge Bedienung der Ausgdnge

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN

Art.-Nr.: AE/A 21 Art.-Nr.: AE/S 4113 Art.-Nr.: 10/S 4.6.11 Art.-Nr.: 10/S 8.6.1.1

Bestell-Nr.:  2CDG110086R001 Bestell-Nr.:  2CDG110190R001 Bestell-Nr.:  2CDG110168R0O0™M Bestell-Nr.:  2CDG110169R0011

Analogaktor, AP, 2-fach

Klemmblock/Verbinder,

Uberspannungsschutz-

Anschlussklemme, 4-polig

» Schutzart: IP 54 4-polig klemme, 2-polig » Temperaturbereich:
» Temperaturbereich: » Durchmesser: » Uberspannungsfeinschutz -5 °C bis 45 °C
-20 °C bis 70 °C 4 x 0,6-0,8 mm von KNX-Komponenten
» Z. B. fir Busankoppler, » Temperaturbereich:
REG, AP und EB-Aktoren -5 °C bis 45 °C
» Kopplung der Busleitung
an KNX-Gerdte
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: AA/A 21.2 Art.-Nr.: BUSKLEMME Art.-Nr.: US/E1 Art.-Nr.: KLEMME
Bestell-Nr:  2CDG110203R00M Bestell-Nr..  GHQ6301901R0001 Bestell-Nr:  GHQ6310009R0001 Bestell-Nr..  GHQ6301902R0001
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Integration von DALI-Leuchten

Produktvorteile
Einfache Einbindung in Probl | Di
das Busch-free@home® » Froblemioses bDimmen
System » Kombination mit Produkten
C beliebiger Hersteller méglich
) » Nun mit tunable white (DT8) Funktion

Neben der KNX-Gebdudeautomation hat sich Das DALI-Sortiment von ABB umfasst jetzt 7
DALI (Digital Addressable Lighting Interface) zur verschiedene Arten von DALI-Gateways fir fast
wichtigsten Lichtsteuerung in der Gebdudeleit- jeden Zweck. Die jungste Erweiterung des Sorti-
technik entwickelt. ments umfasst zwei neue DALI-Gateways Premi-

um mit amit tunable white (DT8) Funktion, die das
Die ABB DALI Gateways dienen als Schnittstelle bestehende Angebot an ABB i-bus® KNX-Licht-
zwischen der KNX-Installation im Gebdude und steuerungen ergdnzen.
dem digitalen DALI-Lichtsteuersystem und ver-
einen somit die beiden wichtigsten Standards der
Gebdudeautomation.



KNX-DALI-Gateways

DALI-Gateway 1-fach

KNX

» Ein DALI-Ausgang far
max. 64 DALI-Teilnehmer

» Integrierte DALI-Span-
nungsversorgung

» Die Ansteuerung kann
pro DALI-Teilnehmer, Gber
Leuchtengruppen (16),
gemeinsam im Broadcast
oder Uber Szenen (16)

DALI-Gateway 2-fach

KNX

» Zwei DALI-Ausgange fur
max. 64 DALI-Teilnehmer

» Integrierte DALI-Span-
nungsversorgung

» Die Ansteuerung kann
pro DALI-Teilnehmer, Gber
Leuchtengruppen (16),
gemeinsam im Broadcast
oder Uber Szenen (16)

DALI-Gateway 1-fach

KNX-Premium

» Ein DALI-Ausgang fur
max. 64 DALI-Teilnehmer

» Gesamter Tagesablauf in
WeiRténen darstellbar

» Unterstltzt DALI DT8

» Integriertes DALI-Netzteil

» i-bus Tool-Unterstitzung

» Einzel/Gruppen- und
Broadcast-Steuerung

GEBAUDESYSTEMTECHNIK 7

DALI-Gateway 2-fach

KNX-Premium

» Zwei DALI-Ausgdnge fur
max. 64 DALI-Teilnehmer

» Gesamter Tagesablauf in
WeiBtonen darstellbar

» Unterstitzt DALI DT8

» Integriertes DALI-Netzteil

» i-bus Tool-Unterstitzung

» Einzel/Gruppen- und
Broadcast-Steuerung

erfolgen. erfolgen. moglich moglich
» Umfangreiche Fehler- und
Stérmeldungen stehen zur
Verfugung.
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: DG/S1.64.11 Art.-Nr: DG/52.6411 Art.-Nr.: DG/S1.64.5.1 Art.-Nr.: DG/S2.64.51
Bestell-Nr.: 2CDGT110198R0O0M Bestell-Nr.: 2CDG110199R00M Bestell-Nr.: 2CDG110273R001M Bestell-Nr.: 2CDG110273R00M

DALI-Gateway 8-fach

KNX

» Pro Kanal kénnen bis
zu 16, am Gerdt max.

128 DALI-Betriebsgerate
angeschlossen werden.

» Eine Adressierung oder
Inbetriebnahme der
DALI-Betriebsgerdte ist
nicht erforderlich.

» Ausgdnge: 8 DALI-Kandle,
unabhdngige Schutzart
Gerat: IP 20 Temperaturbe-

DALI-Gateway 1-fach

KNX

» Gerdt zum Schalten und
Dimmen von 16 unabhdngi-
gen Leuchtengruppen mit
elektronischen DALI-Vor-
schaltgeraten

» 8 der 16 Leuchtengruppen
kénnen individuell in Ver-
bindung mit dem Lichtfuh-
ler 6197/71 die Helligkeit in
Innenrdumen regeln.

» 8 Anschlussklemmen

DALI-Lichtregler, AP
1-fach KNX

» 8 unabhdngige Leuchten-

gruppen
» 4 der 8 Leuchtengruppen

kénnen individuell mit dem

Lichtfuhler 6197/71 die
Helligkeit in Innenrdumen
regeln.

» In Verbindung mit bis zu 4

Lichtfahlern kann zusétz-
lich eine Konstantlichtre-
gelung realisiert werden.

reich Gerat: -5 °C bis 45 °C far 6197/71 » Schutzart Gerat: IP 54
BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: DG/S81 Art.-Nr.: DLR/S8.16.1M Art.-Nr.: DLR/A4.811
Bestell-Nr.: 2CDG110025R0011 Bestell-Nr.: 6197/43 Bestell-Nr.: 2CDG10172R0011



https://www.busch-jaeger-katalog.de/2CKA006198A0111,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/8unabhngigeLeuc,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/8unabhngigeLeuc,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/8unabhngigeLeuc,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/8unabhngigeLeuc,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/8unabhngigeLeuc,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/8unabhngigeLeuc,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/8unabhngigeLeuc,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/8unabhngigeLeuc,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/8unabhngigeLeuc,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/8unabhngigeLeuc,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/8unabhngigeLeuc,artikel.html
https://www.busch-jaeger-katalog.de/8unabhngigeLeuc,artikel.html
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Zentrale, Bediengerate,
Alarmtechnik-Produkt-
sortiment und bekannte
KNX-Lésungen in einem

KNX-Gefahrenmelderzentrale

Produktvorteile:

» Weltweit universell einsetzbar fur alle Arten von
Gefahrensituationen in Geb&uden wie Einbruch,
Uberfall, Rauch, Gas- und Wasserleckagen

» Einfache Integration in Gebdudeautomations-
systeme (KNX)

» Eine Systemschnittstelle (ATS) ermoglicht den
Anschluss eines externen ABB-Ubertragungsge-
rats der comXline-Serie zum Anschluss an einen
Sicherheitsdienst

» Vollsténdig in den weltweiten KNX-Standard
(ISO/IEC 14543-3-x) integrierbar

» Erfullt internationale Normanforderungen der
Alarmtechnik (ISO/IEC 62642)

» Schnittstellen: Ethernet (fir Parametrierung,
Diagnose, Bedienung und Integration in
das Gebdudenetzwerk), direkte Eingdnge,
Sicherheits-Bus (fur Alarmsensoren und
Scharfschalteinrichtung), Anschlusse fur
Bediengerdte und interne, externe oder
Fern-Alarmierung, integrierter KNX-

Anschluss (Anzeige von Alarmzusténden,
Automatiksteuerung von Gebdudefunktionen)

Scharfschalt-
einrichtung

Melder- Bus-

gruppen- Bewegungs-

module melder SafeKey-
Modul

System
o
Magnetkontakte
Glasbruchsensoren
Wassermelder
Gasmelder
Rauchmelder
Alarmierung Sicherheits-Bus

KNX-Gefahrenmelderzentrale
ohne Abdeckung mit eingebauten
Meldergruppenmodulen und
Akkus

®OO®1O




01 GM/A 81 02 WA/Z 11

KNX-Gefahrenmelderzentrale,

AP

zur Verwaltung von maximal 5 logischen
Bereichen mit bis zu 344 Melder-
gruppen, davon 8 Meldergruppen
integriert, Anzahl der Meldergruppen
Uber Sicherheits-Bus abhdngig von
Strombedarf (max. 800 mA) sowie
128 Meldergruppen tber KNX, mit
Ethernet-Anschluss und Webserver
zur Parametrierung, Bedienung

und Anzeige, mit 4 Ausgdngen far
Signalgeber und 4 Ausgdngen zum
potenzialfreien Schalten(12..30 V
DC), private Fernalarmierung Uber
Sprachansagen, SMS und E-Mail
maoglich, mit Systemschnittstelle far
externes Ubertrogungsgerdt, zum
Anschluss von 2x18 Ah Akkus zur
Notstromversorgung von bis zu 60 Std.
nach VdS und EN, erfullt VdS-Richt-
linien far Klasse A, B, C sowie DIN EN
50131 Grad 1-3 und ISO/IEC 62642
Grad 1-3.

» Wandabhebekontakt fur GM/A 8.1

Hinweis:

Im Lieferumfang der GM/A 8.1
sind keine Meldergruppenmodule
und keine Akkus enthalten.

Diese mussen bei Bedarf separat
bestellt werden.

01BT/A 11 02 BT/A 2.1

Bedien- und Anzeigegerat fiir
GM/A 8.1

zum Anschluss an die KNX-Gefahren-
melderzentrale GM/A 8.1, zur einfachen
Bedienung und Anzeige von System-
meldungen vor Ort, pro GM/A kénnen
bis zu finf Bedienteile angeschlossen
werden, die Versorgungsspannung wird
von der GM/A zur Verfigung gestellt.

» VdS-Nr. G 116043

GEBAUDESYSTEMTECHNIK 173

01 MG/E 4.41 02 MG/A 4.4

Meldergruppenmodul,

4-fach

zum Anschluss an den Sicherheits-Bus
der GM/A 8.1. Mit 4 Eingéngen fur
Meldergruppen, Statusanzeige fur

die Meldergruppen Uber 4 LEDs, 1
Betriebs-LED, 3 Ausgdnge fir Steuer-
signale beim Anschluss von konventio-
nellen Meldern oder als Statusanzeige,
1 abschaltbarer Spannungsausgang
zum Zurlcksetzen von Rauchmeldern,
Versorgung von konventionellen Meldern
Uber 12 V Spannungsausgang még-
lich, die Spannungsversorgung des
Meldergruppenmoduls erfolgt Uber den
Sicherheits-Bus.

» Zum Einbau in GM/A (MG/E 4.4.1)

» Im Aufputzgehduse zur dezentralen
Montage (MG/A 4.4.1)

» VAS-Nr. G 116044

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN

01 Art.-Nr.: GM/A 81 01 Art.-Nr.: BT/A 1.1 (schwarz) 01 Art.-Nr.: MG/E 4.41
Bestell-Nr..  2CDG110150R0011 Bestell-Nr..  2CDG280001R001 Bestell-Nr..  2CDG110178R0011

02 Art.-Nr. WA/Z 1.1 02 Art.-Nr.: BT/A 2.1 (weil3) 02 Art.-Nr.: MG/A 4.4
Bestell-Nr.:  2CDG110174R0011 Bestell-Nr.:  2CDG280002R0011 Bestell-Nr..  2CDG110186R0011
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12

ENERGIEVERTEIL-
SYSTEME

Zukunft von Anfang an. In der heutigen Elektroinstallation
sind smarte Ideen gefragt. Montage und Installation sollen
komfortabel von der Hand gehen, gleichzeitig ist es gut,
fUr die Losungen der Zukunft jetzt schon vorbereitet zu
sein. Und dies mit einem breiten Portfolio fir jeden Anwen-
dungsfall. Funktionale Energieverteilsysteme sind hierbei
essentiell — unabhdngig von Anwendung und Umfang.



ENERGIEVERTEILER-SYSTEME
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Stromkreisverteiler UK600

mit Blendrahmen, Tiir und N/PE
Quick-Steckklemmen

Unterputzverteiler, 1-reihig

» Um bis zu 200 Prozent vergroBerter
Anschlussraum

» Unterputz-, Aufputz- und Hohlwand-
montage

» Vielzahl von Designtiren fur jedes
Raumkonzept

Unterputzverteiler, 2-reihig

» Um bis zu 200 Prozent vergroBerter
Anschlussraum

» Unterputz-, Aufputz- und Hohlwand-
montage

» Vielzahl von Designtiren fur jedes
Raumkonzept

Unterputzverteiler, 3-reihig

» Um bis zu 200 Prozent vergroBerter
Anschlussraum

» Unterputz-, Aufputz- und Hohlwand-
montage

» Vielzahl von Designtiren fur jedes
Raumkonzept

BESTELLDATEN BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Art.-Nr.: UK612N2 Art.-Nr.: UK624N3 Art.-Nr.: UK636N3

Unterputzverteiler, 4-reihig

» Um bis zu 200 Prozent vergroBerter
Anschlussraum

» Unterputz-, Aufputz- und Hohlwand-
montage

» Vielzahl von Designtiren fur jedes
Raumkonzept

BESTELLDATEN

Unterputzverteiler, 5-reihig

» Um bis zu 200 Prozent vergroBerter
Anschlussraum

» Unterputz-, Aufputz- und Hohlwand-
montage

» Vielzahl von Designtiren fur jedes
Raumkonzept

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: UK648N3

Art.-Nr.: UK660N4



http://new.abb.com/products/de/UK612N2
http://new.abb.com/products/de/UK648N3
http://new.abb.com/products/de/UK624N3
https://new.abb.com/products/de/UK660N4
http://new.abb.com/products/de/UK636N3

Mediaverteiler UK600O

Mit und ohne Blendrahmen und Tiir

Unterputz-Mediaverteiler mit
Blendrahmen und beliifteter Tir
Mauerkasten mit modularen
Lochblech-Montageplatten und
herausnehmbarer Hutschiene
Drahthalter zur Leitungsfiihrung
Patchpanel zur Aufnahme von

12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-
Steckdose 120° drehbar mit EURO-
Einsatz Geratehalter aus Gummi zur
werkzeuglosen Montage

BESTELLDATEN

Unterputz-Mediaverteiler mit
Blendrahmen und beliifteter Wifi-Tiir
Mauerkasten mit modularen
Lochblech-Montageplatten und
herausnehmbarer Hutschiene
Drahthalter zur LeitungsfUhrung
Patchpanel zur Aufnahme von

12 Keystone-Modulen Rastbare 3-fach-
Steckdose 120° drehbar mit EURO-Ein-
satz Geratehalter aus Gummi zur
werkzeuglosen Montage

BESTELLDATEN
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Unterputz-Mediaverteiler als Basis
ohne Blendrahmen und Tiir
Mauerkasten mit modularen
Lochblech-Montageplatten und
herausnehmbarer Hutschiene
Drahthalter zur Leitungsfiihrung
Montagewinkel Gerdtehalter aus
Gummi zur werkzeuglosen Montage

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: UK636MV

Art.-Nr.: UK636MW

Art.-Nr.: UK636MB

Unterputz-Kombiverteiler mit

Blendrahmen und beliifteter Tiir

» Mauerkasten mit modularen
Lochblech-Montageplatten

» Herausnehmbarer Geratetrager

» Schottwand zur Potentialtrennung

» Rastbare Steckdose 90° drehbar
mit EURO-Einsatz

BESTELLDATEN

Unterputz-Kombiverteiler mit

Blendrahmen und beliifteter Wifi-Tur

» Mauerkasten mit modularen
Lochblech-Montageplatten

» Herausnehmbarer Geratetrager

» Schottwand zur Potentialtrennung

» Rastbare Steckdose 90° drehbar

» Mit EURO-Einsatz

BESTELLDATEN

Unterputz-Kombiverteiler mit Blend-

rahmen und beliifteter Tiir

Mauerkasten mit modularen

Lochblech-Montageplatten

» Herausnehmbarer Gerdtetrager

» Schottwand zur Potentialtrennung

» Rastbare Steckdose 90° drehbar
mit EURO-Einsatz

BESTELLDATEN

Art.-Nr.: UK662CV

Art.-Nr.: UK662CW

Art.-Nr.: UK663CV



http://new.abb.com/products/de/UK636MV
http://new.abb.com/products/de/UK663CV
http://new.abb.com/products/de/UK662CV
http://new.abb.com/products/de/UK636MW
http://new.abb.com/products/de/UK662CW
http://new.abb.com/products/de/UK636MB
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Feuchtraumverteiler Mistral 65 AT

Mit den Stromkreisverteilern der Serie Mistral Die neuen Stromkreisverteiler erfullen durch-
65AT bietet ABB eine innovative, vollsténdige und gdngig die hohe Schutzart IP65 und sind nach
vielseitige Verteilerserie fur industrielle, gewerb- DIN EN 60670-1/-24, VDE 0606-1/-24 gepruft.

liche oder private Anwendungen.

Exklusiv in Osterreich:
Bestickt mit Quick-Stecktrager, P/NE Quick-
Steckklemmen und Kabeltullen.

Aufputz-Stromkreisverteiler mit transparenter Tur IP65.

BESTELLDATEN BESTELLDATEN

Type: M65W104TAT Type: M65W108TAT
Art.-Nr.: 1SLMO06503A1210 Art.-Nr.: 1SLMO06503A1211
PLE: 4 PLE: 8

Reihen: 1 Reihen: 1

Abmessungen Abmessungen

HxBxT[mm]: 202x152 x 117 HxBxT[mm]: 250 x 232 x 155

BESTELLDATEN BESTELLDATEN

Type: M65W112TAT Type: M65W18TAT
Art.-Nr.: 1SLMO06503A1212 Art.-Nr.: 1SLMO0O06503A1213
PLE: 12 PLE: 18

Reihen: 1 Reihen: 1

Abmessungen Abmessungen

HxBxT[mm]: 250 x 320 x 155 HxBxT[mm]

250 x 430 x 155
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BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Type: M65W224TAT Type: M65W236TAT
Art.-Nr.: 1SLM0O06503A1214 Art.-Nr.: 1SLMO06503A1215
PLE: 24 (2x 12) PLE: 36 (2 x18)

Reihen: 2 Reihen: 2

Abmessungen Abmessungen

HxBxT[mm]: 435x 320 x 155 HxBxT[mm]: 435 x 430 x 155
BESTELLDATEN BESTELLDATEN

Type: M65W336TAT Type: M65W354TAT
Art.-Nr.: 1SLMO06503A1216 Art.-Nr.: 1SLMO06503A1218
PLE: 36 (3x12) PLE: 54 (3 x 18)

Reihen: 3 Reihen: 3

Abmessungen Abmessungen

HxBxT[mm]: 600 x 320 x 155 HxBxT[mm]: 600 x 430 x 155
BESTELLDATEN BESTELLDATEN

Type: M65WA48TAT Type: M65WA72TAT
Art.-Nr.: 1SLMO06503A1217 Art.-Nr.: 1SLMO06503A1219
PLE: 48 (4 x 12) PLE: 72 (4 x18)

Reihen: 4 Reihen: 4

Abmessungen Abmessungen

HxBxT[mm]:

735 x 320 x 155

HxBxT[mm]:

735 x 430 x 155

179
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Kleinverteiler

©
fn

SerienmdBig
montage-
freundlich

Hohlwandset ZKV200P4 ein-

setzen, fixieren, fertig

Mit neuen Lésungen Uberzeugt der in enger
Zusammenarbeit mit Praktikern aus der Elektro-
installationsbranche entwickelte Kleinverteiler von
ABB STRIEBEL & JOHN. Flexibilitadt und Schnellig-
keit in der Montage unterstiitzen die Anwender in
der taglichen Praxis. Egal, ob fur die Installation in
gewerblichen und industriellen Zweckbauten oder
im Wohnhausbereich, die breit gefacherte Produkt-
palette bietet fur Unterputz-, Aufputz- oder zur
Hohlwandmontage eine Losung. Alle Gehduse
sind schutzisoliert. Im Zubehor ist ein Erdungsset
erhalten. Die Schutzarten reichen je nach Ausfuh-
rung von IP31 bis IP43.

Produktvorteile

» Einzigartig — die Flexibilitdt und Schnelligkeit
bei der Hohlwandmontage

» Perfekt bis ins Detail

» Uberzeugend in der Form

» Far Aufputz-, Unterputz- und Hohlwand-
montage

TECHNISCHE DATEN

Ausfihrungen von IP 31 bis IP 43

Kabeleinfihrung: oben, unten, Ruckseite

Aufputzverteiler mit Membranflansch oben

Kabelabfangmaoglichkeit oben/unten

Kleinverteiler

Integrierte Kabelabfangschiene,

groBzigige Wandbefestigung


https://www.striebelundjohn.com/produkte/kleinverteiler
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Wand- und Standschrdnke TwinLine

il

Zahlreiche

Varianten

verfiigbar
o, .

Das System TwinLine ist ein Vollsortiment im
besten Sinne: in beiden Schutzklassen, drei
Schranktiefen und zwei Schutzarten.

Bei den Wand- und Standschranken fir den
Verteilerbau ist Durchgangigkeit Prinzip — in der
hohen Schutzart ebenso wie in der Montage-
freundlichkeit und einem Portfolio, das alle An-
forderungen der Praxis erfullt.

lhr Vorteil: umfassende Auswahl, hoher Standard,
rascher, unkomplizierter Innenausbau. Ein verein-
fachtes Zubehorkonzept sichert Ihnen die volle
Flexibilitat bei geringerem Lagerbedarf.

Produktvorteile

» TwinLine N 44: Standschrénke 1- bis 5-feldbreit
in IP 44 verfugbar

» TwinLine N 55: zahlreiche Varianten als Wand-
und Standschranke in IP 55 verfligbar

» Beide Schrankserien nutzen einheitlich das
TwinLine Systemzubehor

Sie suchen einen modernen, anwenderopti-
mierten und zukunftssicheren Schrank fur den
Verteilerbau? Dann werden Sie bei TwinLine mit
Sicherheit fundig.

Systemintelligenz bekommen Sie mit den Wand-
und Standschrénken inklusive. Denn in Kom-
bination mit CombiLine-Modulen bietet lhnen
TwinLine unbegrenzte Moglichkeiten

fur den Innenausbau.

TwinLine ist nach der IEC 61439, DIN EN 61439-
1/-2/-3 geprift.
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ComfortLine

NEU

©
fn

SerienmdBig
montage-
freundlich

(3

Mit den ComfortLine Compact Kleinverteilern
und ComfortLine Wandschranken bringt ABB
STRIEBEL & JOHN jetzt zwei komplett neue
Schrankserien auf den Markt. 50 % groBere
Flanschoéffnungen, einfach einrastbare Einbau-
felder, integrierte Datenkandle, sichere 3-Punkt-
Turverriegelung und die hohe Schutzart IP44 sind
wichtige Kennzeichen der neuen Produkte.

Produktvorteile

» 50 % groBere Flanschoffnungen
» Einbaufelder einfach einrasten
» Integrierte Datenkandle

» Sichere 3-Punkt-Turverriegelung
» Hohe Schutzart 1P44

Die Erwartungen an die moderne Elektroinstalla-
tion sind hoch: Sie soll flexibler, schneller, effizien-
ter bei einfacher Handhabung sein. Daneben sind
die Zukunftsfahigkeit sowie eine hohe Qualitat
und Wirtschaftlichkeit entscheidende Punkte.
Durch das umfassende und durchgdéngige Pro-
duktportfolio in den Schutzklassen | und Il, eine
beispielhafte Montagefreundlichkeit und intelli-
gente Smart-Home-L&sungen werden die neuen
ComfortLine Schrénke von ABB STRIEBEL & JOHN
samtlichen Ansprichen gerecht.



01

BESTELLDATEN
COMFORTLINE COMPACT
CA KLEINVERTEILER

01 Art.-Nr.: Typ CA23VM*
02 Art.-Nr.: Typ B37

01 Bestell-Nr..  2CPX052205R9999
02 Bestell-Nr.: 2CPX052070R9999

01 Preis: 497,50 €
02 Preis: 543,00 €

*Fur Aufputzmontage mit Verteilerfeldern und
integriertem Mediafeld

ENERGIEVERTEIL-SYSTEME 183

01
ComfortLine Compact CA
Kleinverteiler

02
ComfortLine B
Wandschranke

02

Absolut einmalig: die komfortable
Vormontage der Einbaufelder

Mit dem innovativen Quick-Mounting-System
(QMS) von ABB STRIEBEL & JOHN kénnen
Einbaufelder mittels einzigartiger Rasttechnik
schnell und komfortabel eingerastet und
anschlieBend verschraubt werden.

Die neuen ComfortLine
Kleinverteiler, Zahler- und

Wandschranke



https://www.striebelundjohn.com/produkte/ca23vm
https://www.striebelundjohn.com/produkte/b37
https://www.striebelundjohn.com/service-und-downloads/news/zukunft-von-anfang-an
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Stecksockelsystem SMISSLINE: zuverlassige
und flexible Energieverteilung

SMISSLINE TP 125 A und SMISSLINE TP

Power Bar 250 A.

SMISSLINE ist die ideale Lésung fur Gebdude-
konzepte und Maschinen, in denen Sicherheit,
Verflgbarkeit und flexible Erweiterungs- und
Anderungsméglichkeiten bei der Energie-
verteilung wichtig sind. Gerdate und Komponenten
kénnen mit SMISSLINE ohne zusdtzliche Schutz-
ausristung unter Spannung aufgesteckt und
entnommen werden.

Erweiterte Sicherheit

» Bei Wartung und Service

» Hohe Anlagenverfugbarkeit
» Flexibilitat bei der Planung

Hohe Wirtschaftlichkeit
» 50 % schnellere Montage
» 20 % weniger Platzbedarf
» Reduzierte Ausfallzeiten

Héchste Flexibilitdat

» Nativ steckbare Gerdte

» Individualisierbarer Adapter

» UL listed, DNV GL zugelassen

SMISSLINE TP in nur drei Schritten:

1. Sockel

Auswahl der Stromtragféahigkeit und Lange

des Sockels (Seite 185)

2. Einspeisung

Auswahl und Platzierung der Einspeisung

(Seite 186)

3. Abgdnge

Auswahl der zu platzierenden Komponenten als
native Direktsteckgerdte (siehe Tabelle auf Seite
184) oder mittels Adapter (Seite 187)

SMISSLINE TP Schritt 3: Einfache Umschliisselung von Installationsger&ten zu SMISSLINE:

Installationsgerdte SMISSLINE
Uberstromschutz (Sicherungsautomaten)
S200 S400E
S200M S400M
Fehlerstrom-Schutz
F202A F402A
F202A AP-R F402A AP-R
F204A F404A
F204A AP-R F404AK
F204AS F404AS
Kombinierter Fehlerstrom mit Uberstromschutz
DS201A FS401E
DS201MA FS401M
DS201MF FS401MK
DS203NCA FS403E
FS403M
FS403MK (Typ F)
Uberspannungsschutz

OVR T2 4L 40-275P TS QS

OVR404 4L 40-275 P TS QS

OVR T2 3N 40-275 P TS QS

OVR404 3N 40-275 P TS QS

Lasttrennschalter

SD204/63

1S40463



https://econfigure.de.abb.com/#/search/SmisslineTPSchr
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Installationsge
https://econfigure.de.abb.com/#/search/SMISSLINE
https://econfigure.de.abb.com/#/search/berstromschutzS
https://econfigure.de.abb.com/#/search/S200
https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC100502-MCB
https://econfigure.de.abb.com/#/search/S200M
https://econfigure.de.abb.com/#/search/FehlerstromSchu
https://econfigure.de.abb.com/#/search/F202A
https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC100502-RCCB
https://econfigure.de.abb.com/#/search/F202AAPR
https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC100502-RCCB
https://econfigure.de.abb.com/#/search/F204A
https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC100502-RCCB
https://econfigure.de.abb.com/#/search/F204AAPR
https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC100502-RCCB
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/berspannungssch
https://econfigure.de.abb.com/#/search/OVRT24L40275PTS
https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC100502
https://econfigure.de.abb.com/#/search/OVRT23N40275PTS
https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC100502
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Lasttrennschalt
https://econfigure.de.abb.com/#/search/SD20463
https://econfigure.de.abb.com/#/search/IS40463

ENERGIEVERTEIL-SYSTEME

SMISSLINE TP Schritt 1: Auswahl des

Starterpakets 125 A

Lieferbare Lénge inkl. Typenbezeichnung Typenbezeichnung Typenbezeichnung
Lésung 'Sockelendstiick 3L 3LN 3LNLALB
in mm

18 PLE 364 ZLS905E18-3L ZLS905E18-3LN ZLS905E18-3LNLALB
20 PLE 399 ZLS905E20-3L ZLS905E20-3LN ZLS905E20-3LNLALB
22 PLE 435 ZLS905E22-3L ZLS905E22-3LN ZLS905E22-3LNLALB
24 PLE a7 ZL.S905E24-3L ZLS905E24-3LN ZLS905E24-3LNLALB
26 PLE 507 ZL.S905E26-3L ZLS905E26-3LN ZLS905E26-3LNLALB
28 PLE 543 ZLL.S905E28-3L ZLL.S905E28-3LN ZLS905E28-3LNLALB
30 PLE 579 ZL.S905E30-3L ZLL.S905E30-3LN ZLS905E30-3LNLALB
32 PLE 615 ZLL.S905E32-3L ZLL.S905E32-3LN ZLS905E32-3LNLALB
34 PLE 651 ZLS905E34-3L ZLS905E34-3LN ZLL.S905E34-3LNLALB
36 PLE 687 ZLS905E36-3L ZLL.S905E36-3LN ZLL.S905E36-3LNLALB
38 PLE 723 ZL.S905E38-3L ZL.S905E38-3LN ZL.S905E38-3LNLALB
40 PLE 759 ZLS905E40-3L ZLS905E40-3LN ZLS905E40-3LNLALB
42 PLE 795 ZLS905E42-3L ZLS905E42-3LN ZLS905E42-3LNLALB
44 PLE 831 ZLS905E44-3L ZLS905E44-3LN ZLS905E44-3LNLALB
46 PLE 867 ZLS905E46-3L ZLS905E46-3LN ZL.S905E46-3LNLALB
48 PLE 903 ZLS905E48-3L ZLS905E48-3LN ZL.S905E48-3LNLALB
50 PLE 940 ZLS905E50-3L ZLS9O5E50-3LN ZLS9O5E50-3LNLALB
52 PLE 976 ZLS905E52-3L ZLS905E52-3LN ZLS905E52-3LNLALB
54 PLE 1012 ZLS905E54-3L ZLS905E54-3LN ZLS905E54-3LNLALB
56 PLE 1048 ZLS905E56-3L ZLS905E56-3LN ZLS905E56-3LNLALB
58 PLE 1084 ZLS905E58-3L ZLS905E58-3LN ZLS905E58-3LNLALB
60 PLE 1120 ZLS905E60-3L ZLS905E60-3LN ZLS905E60-3LNLALB
62 PLE 156 ZLS905E62-3L ZLS905E62-3LN ZLS905E62-3LNLALB
64 PLE 1192 ZLS905E64-3L ZLS905E64-3LN ZLS905E64-3LNLALB
66 PLE 1228 ZLS905E66-3L ZLS905E66-3LN ZLS905E66-3LNLALB
68 PLE 1264 ZLS905E68-3L ZLS905E68-3LN ZLS905E68-3LNLALB
70 PLE 1300 ZLS905E70-3L ZLS905E70-3LN ZLS905E70-3LNLALB
72 PLE 1336 ZLS905E72-3L ZLS905E72-3LN ZLS905E72-3LNLALB
74 PLE 1372 ZLS905E74-3L ZLS905E74-3LN ZLS905E74-3LNLALB
76 PLE 1408 ZLS905E76-3L ZLS905E76-3LN ZLS905E76-3LNLALB
78 PLE 1444 ZLS905E78-3L ZLS905E78-3LN ZLS905E78-3LNLALB
80 PLE 1480 ZLS905E80-3L ZLS905E80-3LN ZLS905E80-3LNLALB

Unboxing Video

Starterpakete auch als
250 A Variante verfugbar
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https://youtu.be/JO4cxhRYZjQ

186 PLANUNGSHANDBUCH ENERGIEVERTEIL-SYSTEME

SMISSLINE TP Schritt 2: Einspeiseblocke,

Einspeiseelemente

Einspeiseblock 63 A

» Breite 18 mm pro Einspeiseblock

» Kombinationen: L1+L3, L2+N, LA+LB
» Fur Einspeisung bis 63 A

» 5 mm? bis 25mm?

» Max. je 1 Leiter oben und unten

Bestelldaten Typ Bestellnummer

L1+L3 ZL.S260 2CCA205305R0001
L2+N ZL.S261 2CCA205306R0001
LA+LB 71.S262 2CCA205307R0001

Einspeiseblock 125 A Seite, 160 A Mitte

» Breite 72 mm

» Kombinationen: L1-3; L1-3+N; L1-3+N+LALB

» Fur seitliche Einspeisung bis 125 A und mittige Einspeisung bis 160 A
» Flache Bauweise, Hohe nur 43 mm

» 6 mm? bis 50 mm? L1-3 und N, 10 mm? La und LB

» Linke und rechte Bauweise (Anordnung L und N-Leiter)

» Durchgdngige Steigleitung maoglich

N links N rechts
Bestelldaten Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
L1-3 Z1.5924-3L 2CCF181816R0001 Z1.S924-3L-R 2CCF181817R0001
L1-3+N Z1.S924-3LN 2CCF181818R0O001 ZL.S924-3LN-R 2CCF181819R0001
L1-3+N+LA LB Z1.5924-3LNAB 2CCF181820R0001 Z1.S924-3LNAB-R  2CCF181821R0001

Einspeiseblock 250 A

» Breite 36 mm

» Fur Einspeisung bis 250 A

» 10 mm? bis 120 mm?

» Max. je 1 Leiter (bis 25 mm? zwei Leiter zuldssig)
» Anschluss oben oder unten

Bestelldaten Typ Bestellnummer

N ZLSP250 2CCV672600R0001
L1 ZLSP251 2CCV672601R0001
L2 ZLSP252 2CCV672602R0001
L3 ZLSP253 2CCV672603R0001

Einspeiseblock 250 A

» Breite 144 mm

» Fur Einspeisung bis 250 A

» M8 50 mm? bis 150 mm?

» Max. je 1 Leiter

» Anschluss oben oder unten

» Nur fur Anschluss auf ZLSP908, ersetzt die Abdeckung

N links N rechts
Bestelldaten Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
L1-3 ZLSP934-3L-1 2CCGO00036R0O001 ZLSP934-3L-R-1 2CCGO00039R0O001
L1-3+N ZLSP934-3LN 2CCG0O00038R0O001 ZLSP934-3LN-R 2CCGO00041R0001



https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestelldaten
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Typ
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L1L3
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS260
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA205305R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L2N
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS261
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA205306R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/LALB
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS262
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA205307R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestelldaten
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestelldaten
https://econfigure.de.abb.com/#/search/NlinksTyp
https://econfigure.de.abb.com/#/search/NlinksTyp
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/NrechtsTyp
https://econfigure.de.abb.com/#/search/NrechtsTyp
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS9243L
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCF181816R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS9243LR
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCF181817R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L13N
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS9243LN
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCF181818R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS9243LNR
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCF181819R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L13NLALB
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS9243LNAB
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCF181820R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS9243LNABR
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCF181821R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Nlinks
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Nrechts
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestelldaten
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Typ
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Typ
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLSP9343L1
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG000036R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLSP9343LR1
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG000039R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L13N
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLSP9343LN
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG000038R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLSP9343LNR
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG000041R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestelldaten
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Typ
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/N
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLSP250
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCV672600R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L1
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLSP251
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCV672601R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L2
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLSP252
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCV672602R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L3
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLSP253
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCV672603R0001

ENERGIEVERTEIL-SYSTEME

SMISSLINE TP Schritt 3: Universaladapter
und Kombimodule

B

Universaladapter fiir Hutschienengerdte
» Mit Anschlusslitze kurz oder lang
» Mit Anschlusslitze oben oder unten

» Ohne Anschlusslitze

Besonderheiten

» Kontaktierung der Phase einstellbar zwischen

L1, L2 und L3

» Mit Verbindungsstiick Mehrpoler kombinieren

» Far 18 mm Gerdte
» Fur 27 mm Gerdte
» Als UL listed Version

Schnelle Auswahl des passenden Adapters:

Bezeichnung

Universaladapter
fiir 32 A

Kombimodul
» Mit Anschlusslitze oben oder unten
» Mit Kontaktierung an Hilfsstromschiene

Besonderheiten
» Far Direkt- und Wendestarterkombination
» Far Schraub- und Push-In-Klemmen

» 9 mm Ausgleichsstiick vorhanden

» UL listed

Universaladapter
63 A

187

Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer

L1 oder L2 oder L3 Litze oben ZLS970 2CCA18055T1R0001 ZL.S972 2CCA180555R0001
L1 oder L2 oder L3 Litze unten ZL.S97 2CCA180552R0001  ZLS973 2CCA180556R0001
N Litze oben ZL.S970N 2CCA180553R0001  ZLS972N 2CCA180557R0001
N Litze unten ZLS971N 2CCA180554R0001  ZLS973N 2CCA180558R0001
mit 300 mm Anschlusslitze

L1 oder L2 oder L3 Litze oben Z1.S970300 2CCA180559R0001  ZLS972300 2CCA180563R0001
L1 oder L2 oder L3 Litze unten Z1.S971300 2CCA180560R0001  ZLS973300 2CCA180564R0001
N Litze oben ZLL.S970N300 2CCA180561R0001  ZLS972N300 2CCA180565R0001
N Litze unten ZL.S971N300 2CCA180562R0001  ZLS973N300 2CCA180566R0001

Kombimodul

Adapter fiir MS116/132

Bezeichnung Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
L1,L2, L3 Litze oben ZMS132-3L 2CCA182500R0001  ZMS932 2CCA182524R0001
L1,L2, L3, LA Litze oben ZMS132-3LA 2CCA182502R0001 ZMS933 2CCA182526R0001
L1,L2, L3, LB Litze oben ZMS$132-3LB 2CCA182504R0001  ZMS937 2CCA182525R0001
L1,L2, L3, LA und LB Litze oben ZMS$132-3LAB 2CCA182506R0001  ZMS938 2CCA1825T10R0001
ohne Anschlusskontaktierung ZMS137 2CCA182508R0001  ZMS934 2CCA182512R0001
Zubehér fiir alle Adapter

Bezeichnung Typ Bestellnummer

Verbinder, Set & 30 Stuck E210-SPV 2CCC703715R0001

Es werden 2 Verbinder pro

Adapterverbindung bendétigt.

Ergénzungsstick 9 mm fir ZMS ZMS935 2CCA182616R0001

Ergdnzungsstick 9 mm fur ZLS ZL.S965 2CCA180545R1001

Ergdnzungsstiick 18 mm fur ZLS ZL.S964 2CCA180550R0001



https://econfigure.de.abb.com/#/search/mit300mmAnschlu
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L1oderL2oderL3L
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS970300
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180559R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS972300
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180563R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L1oderL2oderL3L
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS971300
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180560R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS973300
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180564R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/NLitzeoben
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS970N300
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180561R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS972N300
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180565R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/NLitzeunten
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS971N300
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180562R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS973N300
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180566R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kombimodul
https://econfigure.de.abb.com/#/search/AdapterfrMS1161
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bezeichnung
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Typ
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Typ
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L1L2L3Litzeoben
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZMS1323L
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA182500R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZMS932
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA182524R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L1L2L3LALitzeob
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZMS1323LA
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA182502R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZMS933
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA182526R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L1L2L3LBLitzeob
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZMS1323LB
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA182504R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZMS937
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA182525R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L1L2L3LAundLBLi
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZMS1323LAB
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA182506R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZMS938
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA182510R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ohneAnschlussko
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZMS137
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA182508R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZMS934
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA182512R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bezeichnung
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Typ
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/VerbinderSet30S
https://econfigure.de.abb.com/#/search/VerbinderSet30S
https://econfigure.de.abb.com/#/search/VerbinderSet30S
https://econfigure.de.abb.com/#/search/E210SPV
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCC703715R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Ergnzungsstck9m
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZMS935
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA182616R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Ergnzungsstck9m
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS965
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180545R1001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Ergnzungsstck18
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS964
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180550R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bezeichnung
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Universaladapte
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Universaladapte
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Universaladapte
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Universaladapte
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Typ
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Typ
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L1oderL2oderL3L
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS970
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180551R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS972
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180555R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/L1oderL2oderL3L
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS971
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180552R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS973
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180556R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/NLitzeoben
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS970N
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180553R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS972N
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180557R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/NLitzeunten
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS971N
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180554R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ZLS973N
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA180558R0001
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Modulare und qualitativ hochwertige DIN Rail Produkte.
Mit dem System pro M compact® bieten wir ein komplettes
und modulares Sortiment an erstklassigen Produkten fur die
Hutschienenmontage — von Sicherungen und Fehlerstrom-
Schutzschaltern Uber selektive Hauptsicherungs-
automaten, Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtungen und
Uberspannungsableiter bis hin zu Zahlern, Meldern und
Analysekomponenten.
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Leitungs-, Sach- und Personenschutz

Sicherungsautomaten Fehlerstrom-Schutzschalter FI/LS-Schalter

Ein Sicherungsautomat (auch: Der Fl-Schutzschalter dient zum Die kompakte Baureihe der FI/
Leitungsschutzschalter) ist eine Personen- und Sachschutz durch LS-Schalter fur Fehlerstrom- und
Uberstromschutzeinrichtung mit dem Erkennung und Abschaltung von Leitungsschutz fasst die links genann-
Ziel, Leitungen vor Beschddigung auf- Fehlerstromen. Er gewdhrleistet ten Schutzfunktionen in einem Gerdat
grund von zu hoher Erwédrmung durch » Fehlerschutz zusammen. Sie gewdhrleisten durch
Uberstréme zu schitzen. Er 18st aus bei: » Zusatzlichen Schutz (Personenschutz die Fehlerstromauslésung einen

» Uberlast mit I, <30 mA) umfassenden Schutz der Menschen

» Kurzschluss » Brandschutz (I, < 300 mA) und der angeschlossenen Gerdte.

» Manueller Auslésung bei Fehlerstromen gegen Erde.

» Auslésung durch Zusatzmodule

Typen von Fehlerstrom-Schutzeinrichtungen (RCDs)

01Typ AC

Nur Wechselstrom-Funktionalitat,
(in Deutschland nach VDE 0100-530
nicht zugelassen)

02Typ A

Vollsténdige Typ AC Funktionalitat
+ Erkennung von Pulsstrom mit
Gleichstromanteilen von max. 6 mA

03 Typ A AP-R
APR
Vollstadndige Typ A Funktionalitat

+ hohe Unempfindlichkeit bei unerwinschten
Auslésungen (kurzzeitverzogert)

04Typ F (]

Vollstandige Typ A AP-R Funktionalitat

+ Pulsstrom mit Gleichstromanteilen von

max. 10 mA
+ Erkennung von Mischfrequenzstrémen bis
zu 1 kHz
05 Typ B (W] (=]
Vollsténdige Typ F Funktionalitat
+ Erkennung glatter Gleichstrome, hochfrequente
Video: Fehlerstrom- oy Stréme bis zu 2 kHz, hohe Anlagenverfugbarkeit
Schutzeinrichtungen I 06 TY? Bf ES AL |;|| k.Hlu|
IREDs) - S, Vollstandige Typ B Funktionalitat
; + Erkennung hochfrequenter Stréme bis zu
20 kHz, inklusive gehobenem, vorbeugendem
Brandschutz

Schutzkreis, FI-Typen



https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/sicherungsautomaten/s200
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-schalter
https://www.youtube.com/embed/zpFpdCUOyiQ?html5=1&rel=0

AFDDs sind nach OVE E 8101 Teil 4-421 verpflich-
tend in Schlafraumen von Heimen fur dltere oder
beeintrdchtigte Menschen oder in Kindergdrten
einzusetzen. Auch in Bereichen, wo aufgrund

von Materialien, die dort verarbeitet oder gela-
gert werden, ein erhdhtes Brandrisiko besteht,
beispielsweise holzverarbeitende Betriebe oder
Lackierereien, mUssen mit AFDDs ausgestattet
sein. Diese Vorgabe gilt fur Wechselstromkreisen
mit Nennstrom < 16A . Empfohlen wird die
Verwendung generell fir Schlafrdume in
Wohngebduden, aber auch fur alle Orte in denen
unersetzbare Guter ausgestellt oder gelagert
werden.

Uberspannungsschutz:

In modernen Gebdudeinstallationen kom-

men immer mehr sensible elektronische Helfer
und Systeme zum Einsatz, die in unserem

Leben fur mehr Sicherheit und Komfort sor-

gen. Uberspannungsschutz-Einrichtungen
werden eingesetzt, um die Auswirkungen der
Uberspannungen auf die elektrische Installation
sowie die Endgerdte auf ein vertragliches Niveau
zu begrenzen und Zerstérungen zu verhindern.

Es muss also darauf geachtet werden,

dass der Schutzpegel die Uberspannungs-
schutz-Einrichtung kleiner als die Isolations-
festigkeit der Betriebsmittel und der
Installation am Einbauort ist. Dies wird
auch Isolationskoordination genannt.

Je nach Art der Uberspannung und der
Anwendung werden verschiedene Typen von
Uberspannungsschutz-Einrichtungen (SPD)
unterschieden.

Die Entscheidungskriterien, wann eine
SchutzmaBnahme ergriffen werden muss, ist
in der Norm OVE E 8101 4-443 beschrieben.
Sobald durch Uberspannungen in der elek-
trischen Anlage Schaden zu erwarten sind,
mussen Uberspannungsschutz-Einrichtungen
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Wichtig zu wissen:

» AFDDs durfen nur in Endstromkreisen verbaut
werden, ein Gruppen-AFDD ist nicht zuldssig.

» AFDDs mussen nicht regelmdBig uberprift
werden, da ein interner Funktionstest dauerhaft
erfolgt.

» AFDDs erfullen die Anforderungen fir den
Schutz vor Fehlerlichtbégen nach OVE E 8101
4-42 zu 100 %.

» Die Back-Up-Schutz- und -Selektivitdtstabellen
des AFDDs befinden sich im Datenblatt.

errichtet werden. Diese Norm behandelt den
Schutz der elektrischen Anlage aus Richtung
des Energieversorgernetzes. Neu ist, dass auch
direkte Blitzeinschldge in den letzten Mast der
Versorgungsleitungen berUcksichtigt werden.
Der Schutz bei direkten Blitzeinschldgen in die
Versorgungsleitung bedingt den Einbau von Typ
1 gepriften Uberspannungsschutz-Einrichtungen.
Der Schutz gegen den direkten Blitzeinschlag

in oder neben einem Gebdude wird nicht in der
OVE E 8101 4-443 behandelt, sondern in der
Blitzschutznorm OVE/ONORM EN 62305 Teil
1-4. In dieser Norm sind der duf3ere Blitzschutz
und der innere Blitzschutz mit dem mehrstufigen
Blitzschutzzonenkonzept beschrieben.

Uberspannungsschutz-Einrichtungen im Rahmen
des mehrstufigen Blitzschutzzonenkonzeptes
sind in der Normenreihe OVE/ONORM

EN 62305 beschrieben. Zusammengefasst
beschreibt die OVE E 8101 4-443 den Schutz

vor Uberspannungen aus Richtung der
Versorgungsleitung und die Blitzschutznorm
OVE/ONORM EN 62305 Teil 1- 4 den Schutz vor
dem Blitzeinschlag in ein Gebdude und neben
einem Gebdude. Fur beide Normen gilt, die
Auswahl und Errichtung von Uberspannungs-
schutz-Einrichtungen muss nach der Norm OVE
E 8101 5-534 ausgefiihrt werden.
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Sicherungsautomaten (MCB)
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Technische Informationen
und Anwendungshinweise:
Anwendungshandbuch
2CDC400610B0101

Weitere Informationen
Uber Sicherungsautomaten

Eigenschaften

01 Neue patentierte Doppelklemmen mit beson-
ders sicher sitzenden Schrauben fur ein Hochst-
maf3 an Komfort, Sicherheit und Flexibilitat

02 Produktidentifikation durch die bereits im Na-
men integrierten wichtigsten technischen Daten
03 Laserbedruckung fir eine kratzfeste und
|6semittelbestandige Kennzeichnung

04 Sofortige System-/Anlagenverfigbarkeit ist
durch einfaches Einschalten des Sicherungsauto-
maten auch durch Laien wiederherstellbar.

05 Erhdhte Bemessungsspannung von 440 V AC
fur mehrpolige Gergte

06 Sichere Erkennung des Schaltzustandes durch
die neue Rot-/Grin-Schaltstellungsanzeige, die
die Position der inneren Kontakte anzeigt

07 Neues patentiertes Gehduse-Design: Umwelt-
freundlich und leistungsoptimiert

Baureihen S200 S, $200 und S200 M

Die Sicherungsautomaten der Baureihen S200 S,
S200 und S200 M schitzen Kabel und Leitungen
vor Uberlast und Kurzschluss gemaR OVE E 8101
4-430 und 5-530. Sie erfillen die Bauvorschriften
OVE bzw. IEC/EN 60898-1.

Fiir bessere Sichtverhdltnisse

Beim Verdrahten liegt die Anschlusséffnung

fur Leitungen oberhalb der Anschlussoffnung
fur die Phasenschiene. Leiterquerschnitte

bis zu 35 mm? kdnnen direkt an das Gerdt Gber
die Anschlussklemme mit Isolierung in Schutz-
klasse IP20 angeschlossen werden.


https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/sicherungsautomaten/s200
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/sicherungsautomaten
http://search-ext.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC400610B0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch

Auslésecharakteristik B
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Auslésecharakteristik C

Nenn- BESTELLDATEN BESTELLDATEN
strom
Polzahl [A] Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
S200 S 6 S201S-B6 2CDS251002R0065 S201S-Cé6 2CDS251002R0064
len=6kA 10 S201S-B10 2CDS251002R0105 S201S-C10 2CDS251002R0104
1 13 S201S-B13 2CDS251002R0135 S201S-C13 2CDS251002R0134
16 S201S-B16 2CDS251002R0165 S201S-C16 2CDS251002R0164
$200 S - 1-polig 20 $2015-B20 2CDS251002R0205 $2015-C20 2CDS251002R0204
6 S203S-B6 2CDS253002R0065 S203s-C6 2CDS253002R0064
10 S203S-B10 2CDS253002R0105 S203S-C10 2CDS253002R0104
3 13 S203S-B13 2CDS253002R0135 S203S-C13 2CDS253002R0134
16 S203S-B16 2CDS253002R0165 S203s-C16 2CDS253002R0164
$200'5 - 3-polig 20 $2035-B20 2CDS253002R0205 $2035-C20 2CDS253002R0204
S200 6 S201-B6 2CDS251001R0065 S201-Cé 2CDS251001R0064
len=6kA 10 S201-B10 2CDS251001R0105 S201-C10 2CDS251001R0104
1 13 S201-B13 2CDS251001R0135 S201-C13 2CDS251001R0134
16 S201-B16 2CDS251001R1165 S201-C16 2CDS251001R0164
$200 - 1-polig 20 S201-B20 2CDS251001R0205 S201-C20 2CDS251001R0204
6 S203-B6 2CDS253001R0065 S203-C6 2CDS253001R0064
10 S203-B10 2CDS253001R0105 S203-C10 2CDS253001R0104
13 S203-B13 2CDS253001R0135 S203-C13 2CDS253001R0134
3 16 S203-B16 2CDS253001R0165 S203-C16 2CDS253001R0164
20 S203-B20 2CDS253001R0205 S203-C20 2CDS253001R0204
25 S203-B25 2CDS253001R0255 S203-C25 2CDS253001R0254
$200 - 3-polig 32 S203-B32 2CDS253001R0325 S203-C32 2CDS253001R0324
S200 M 6 S20MM-B6 2CDS271001R0065 S20MM-C6 2CDS271001R0064
len=10kA 10 S201MM-B10 2CDS271001R0105 S201MM-C10 2CDS271001R0104
1 13 S201MM-B13 2CDS271001R0135 S20MM-C13 2CDS271001R0134
16 S201MM-B16 2CDS271001R0165 S20MM-C16 2CDS271001R0164
$200 M - 1-polig 20 S201MM-B20 2CDS271001R0205 S201MM-C20 2CDS271001R0204
6 S203M-B6 2CDS273001R0065 S203M-Cé 2CDS273001R0064
10 S203M-B10 2CDS273001R0105 S203M-C10 2CDS273001R0104
13 S203M-B13 2CDS273001R0135 S203M-C13 2CDS273001R0134
3 16 S203M-B16 2CDS273001R0165 S203M-C16 2CDS273001R0164
20 S203M-B20 2CDS273001R0205 S203M-C20 2CDS273001R0204
25 S203M-B25 2CDS273001R0255 S203M-C25 2CDS273001R0254
S200 M - 3-polig 32 S203M-B32 2CDS273001R0325 S203M-C32 2CDS273001R0324



http://new.abb.com/products/de/S201SB6
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251002R0065
http://new.abb.com/products/de/S201SC6
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251002R0064
http://new.abb.com/products/de/S201SB10
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251002R0105
http://new.abb.com/products/de/S201SC10
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251002R0104
http://new.abb.com/products/de/S201SB13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251002R0135
http://new.abb.com/products/de/S201SC13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251002R0134
http://new.abb.com/products/de/S201SB16
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251002R0165
http://new.abb.com/products/de/S201SC16
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251002R0164
http://new.abb.com/products/de/S201SB20
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251002R0205
http://new.abb.com/products/de/S201SC20
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251002R0204
http://new.abb.com/products/de/S203SB6
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253002R0065
http://new.abb.com/products/de/S203SC6
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253002R0064
http://new.abb.com/products/de/S203SB10
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253002R0105
http://new.abb.com/products/de/S203SC10
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253002R0104
http://new.abb.com/products/de/S203SB13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253002R0135
http://new.abb.com/products/de/S203SC13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253002R0134
http://new.abb.com/products/de/S203SB16
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253002R0165
http://new.abb.com/products/de/S203SC16
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253002R0164
http://new.abb.com/products/de/S203SB20
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253002R0205
http://new.abb.com/products/de/S203SC20
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253002R0204
http://new.abb.com/products/de/S201B6
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251001R0065
http://new.abb.com/products/de/S201C6
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251001R0064
http://new.abb.com/products/de/S201B10
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251001R0105
http://new.abb.com/products/de/S201C10
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251001R0104
http://new.abb.com/products/de/S201B13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251001R0135
http://new.abb.com/products/de/S201C13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251001R0134
http://new.abb.com/products/de/S201B16
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251001R1165
http://new.abb.com/products/de/S201C16
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251001R0164
http://new.abb.com/products/de/S201B20
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251001R0205
http://new.abb.com/products/de/S201C20
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251001R0204
http://new.abb.com/products/de/S203B6
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0065
http://new.abb.com/products/de/S203C6
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0064
http://new.abb.com/products/de/S203B10
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0105
http://new.abb.com/products/de/S203C10
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0104
http://new.abb.com/products/de/S203B13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0135
http://new.abb.com/products/de/S203C13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0134
http://new.abb.com/products/de/S203B16
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0165
http://new.abb.com/products/de/S203C16
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0164
http://new.abb.com/products/de/S203B20
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0205
http://new.abb.com/products/de/S203C20
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0204
http://new.abb.com/products/de/S203B25
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0255
http://new.abb.com/products/de/S203C25
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0254
http://new.abb.com/products/de/S203B32
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0325
http://new.abb.com/products/de/S203C32
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0324
http://new.abb.com/products/de/S201MB6
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS271001R0065
http://new.abb.com/products/de/S201MC6
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS271001R0064
http://new.abb.com/products/de/S201MB10
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS271001R0105
http://new.abb.com/products/de/S201MC10
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS271001R0104
http://new.abb.com/products/de/S201MB13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS271001R0135
http://new.abb.com/products/de/S201MC13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS271001R0134
http://new.abb.com/products/de/S201MB16
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS271001R0165
http://new.abb.com/products/de/S201MC16
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS271001R0164
http://new.abb.com/products/de/S201MB20
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS271001R0205
http://new.abb.com/products/de/S201MC20
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS271001R0204
http://new.abb.com/products/de/S203MB6
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0065
http://new.abb.com/products/de/S203MC6
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0064
http://new.abb.com/products/de/S203MB10
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0105
http://new.abb.com/products/de/S203MC10
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0104
http://new.abb.com/products/de/S203MB13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0135
http://new.abb.com/products/de/S203MC13
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0134
http://new.abb.com/products/de/S203MB16
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0165
http://new.abb.com/products/de/S203MC16
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0164
http://new.abb.com/products/de/S203MB20
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0205
http://new.abb.com/products/de/S203MC20
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0204
http://new.abb.com/products/de/S203MB25
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0255
http://new.abb.com/products/de/S203MC25
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0254
http://new.abb.com/products/de/S203MB32
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0325
http://new.abb.com/products/de/S203MC32
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS273001R0324
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Selektive Hauptsicherungsautomaten

01

Eigenschaften

01 Werkzeuglose Montage auf dem 40 mm
Sammelschienen-System. Fir 5 mm und 10 mm
02 Schienen.

02 Werkzeuglose Anschlusstechnik fur die Leitun-
gen zum Zdahler

03 Sicherung der Verriegelung: mit Kabelbinder,

03 mit Vorhangeschloss und mit Drahtplombe
04 Zusatzliche separate Schaltstellungsanzeige
04 ¢ ROT = EIN; GRUN = AUS

05 Die Schutzfunktion ist spannungsunabhdngig,
darum wird kein zusatzlicher ,N" Leiteranschluss

bendtigt.

06 Die Einspeisung (L1, L2, L3) des Sammelschie-
® nen-Systems erfolgt bis 100 A tUber die Rahmen-
klemmmen des S750.

05 o Selektive Hauptsicherungsautomaten (SH-Schal-
ter) sind Sicherungsautomaten mit besonderen
06 ° Selektivitdtseigenschaften. Sie dienen dem Uber-

last- und Kurzschlussschutz in elektrischen An-
lagen und werden in Energieverteilungen fir den
Gruppenschutz mehrerer Endstromkreise einge-
e L, setzt. Neben der selektiven Schutzfunktion kénnen
SH-Schalter zum zentralen Freischalten von Anla-
TTT T T © genteilen verwendet werden, da sie alle Anforde-
S rungen an Trenngerdte erfullen. Sie sind von Laien
= m m zu bedienen und somit auch in frei zugdnglichen
@ ‘ S el Il Verteilern in der Wohngebdudeinstallation sowie

©
‘J@ JB (JP 45 ‘ JB JB in gewerblich oder industriell genutzten Anlagen

o 1o
e 1

® einsetzbar.
PRI SH-Schalter werden insbesondere dort eingesetzt,
e ° wo es um eine hohe Anlagenverfligbarkeit geht
005 und das unnétige Abschalten von fehlerfreien

Endstromkreisen verhindert werden soll. Der Ein-
satz von SH-Schaltern vereinfacht dem Planer die
Erstellung ggf. erforderlicher Selektivitatsnach-
weise.

>

(89.8)

151.3

45
>

Die besonderen Isolationseigenschaften ermog-
lichen den Einsatz in unmittelbarer Nahe der
Gebdaudeeinspeisung (Uberspannungskategorie
IV). SH-Schalter Ubernehmen die Funktion der
JTrenneinrichtung am Zdahlerplatz” nach den TABs
der Netzbetreiber bzw. nach der ,Technischen An-
schlussregel Niederspannung” (VDE-AR-N 4100).

BackUp + Selektivitat: =]
Produktionsausfalle .
minimieren (TechnikTalk

Video) (O,

iy



https://www.youtube.com/watch?v=pIlO74NC7KA&t=665s

Baureihen S750 und S750 DR

E-Charakteristik

K-Charakteristik

INSTALLATIONSGERATE

195

Nenn- BESTELLDATEN BESTELLDATEN
strom
Polzahl [A] Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
5750 3x1 16 S751/3-E16 2CDS781001R4162
lcn=25kA
25 S751/3-E25 2CDS781001R4252
35 S751/3-E35 2CDS781001R4352
50 S751/3-E50 2CDS781001R4502
S750, 3x1-polig
63 S751/3-E63 2CDS781001R4632
1,3x0, 16 S751-E16 2CDS781001R3162
L2, 13
25 S751-E25 2CDS781001R3252
35 S751-E35 2CDS781001R3352
$750, 1-pollig, 50 S751-E50 2CDS781001R3502
Set L1, L2, L3 63 S751-E63 2CDS781001R3632
S750DR 1 16 S751DR-E16 2CDH781001R0162 S751DR-K16 2CDH781001R0467
lcn=25kA
en 25 S751DR-E25 2CDH781001R0252 S751DR-K25 2CDH781001R0517
35 S751DR-E35 2CDH781001R0352 S751DR-K35 2CDH781001R0547
50 S751DR-E50 2CDH781001R0502 S751DR-K50 2CDH781001R0577
S750 DR, 1-polig
63 S751DR-E63 2CDH781001R0632 S751DR-K63 2CDH781001R0607
31 20 S751/3DR-E20 2CDH781001R2202 $751/3DR-K20 2CDH781001R2487
25 S751/3DR-E25 2CDH781001R2252 5751/3DR-K25 2CDH781001R2517
35 S751/3DR-E35 2CDH781001R2352 5751/3DR-K35 2CDH781001R2547
50 S751/3DR-E50 2CDH781001R2502 $751/3DR-K50 2CDH781001R2577
$750 DR, 3x1-polig 63 S751/3DR-E63 2CDH781001R2632 $751/3DR-K63 2CDH781001R2607
3 20 S753DR-E20 2CDH783001R0202 S753DR-K20 2CDH783001R0487
25 S753DR-E25 2CDH783001R0252 S753DR-K25 2CDH783001R0517
35 S753DR-E35 2CDH783001R0352 S753DR-K35 2CDH783001R0547
50 S753DR-ES0 2CDH783001R0502 S753DR-K50 2CDH783001R0577
$750 DR, 3-polig 63 S753DR-E63 2CDH783001R0632 S753DR-K63 2CDH783001R0607



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS781001R4162
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS781001R4252
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS781001R4352
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS781001R4502
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS781001R4632
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS781001R3162
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS781001R3252
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS781001R3352
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS781001R3502
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS781001R3632
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R0162
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R0467
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R0252
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R0517
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R0352
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R0547
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R0502
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R0577
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R0632
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R0607
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R2202
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R2487
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R2252
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R2517
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R2352
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R2547
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R2502
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R2577
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R2632
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH781001R2607
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH783001R0202
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH783001R0487
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH783001R0252
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH783001R0517
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH783001R0352
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH783001R0547
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH783001R0502
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH783001R0577
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH783001R0632
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDH783001R0607
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Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCRB)

01

02 T

Eigenschaften
01 Doppeltgerichtete Zylinderklemmen verein-
fachen Anschlussarbeiten und gewdhrleisten
eine hohere Sicherheit bei der Ausfihrung dieser
03 o Arbeiten.
I 02 Es gibt zwei Klemmen: die vordere fur Leitun-
gen bis zu 25 mm? und die hintere fir Leitungen
bis zu 10 mm? oder fiir Phasenschienen.
05 . 03 Priftaste zur regelméBigen Uberpriifung der
korrekten Funktionsweise des Gerdts
l 04 Schaltstellungsanzeige (CPI): standige Uber-

04

wachung des Kontaktstatus (rot: geschlossene
Kontakte; grun: offene Kontakte) unabhéngig von
der Schalthebelposition

05 Die Angaben auf dem Gerdt wurden mit Laser
eingraviert, um eine gute Lesbarkeit und Wider-
standsfahigkeit zu gewdhrleisten: u. a. Strom-
F200 F 202 F 204 starke, Fehlerstrom, Anschlussbild.

15 70 69 06 Mit Laser eingravierte Bestellnummer auf der
Vorderseite fur eine einfache Bestellung in der
Zukunft

06

0| ©
&)

85
—
el o
|

Fehlerstrom-Schutzschalter (RCCBs) bieten Per-
sonen- und Sachschutz sowie einen Schutz vor
elektrisch geziindeten Branden gemal3

OVE E 8101 4-41 bzw. 5-53. Sie erfillen die
Produktnormen IEC/EN 61008-1, 61008-2-

1, 61543 und fur F200 A bis 100 A UL 1053.
Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und
Industrieanwendungen. Zubehdr anbaubar.
Zahlreiche Zulassungen ermdglichen den welt-
weiten Einsatz.

D
D

7.5

&

F204 A
125 A, 72
F200 B

80-125A @"@"@"@

85
45
el [0

Auswahl und AL Richtwerte fur Lol Tl Fehlerstrom-
Koordination — *ixey LT Pruffristen nach s g Schutzeinrichtungen

von RCDs : difin DGUV-Vorschrift 3 o W Anwendungshandbuch
(TechnikTalk  fimissmeids (ElektroSPICKER)  SrEmalitss 2CDC420027B0101



https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-schalter
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A3605&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
http://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107046A8793&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC420027B0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch


INSTALLATIONSGERATE

F200 Typ A (wechsel- und pulsstromsensitiv), F200 Typ F (mischfrequenzsensitiv), F200 Typ B (allstromsensitiv)

F200 Typ A (wechsel- und pulsstromsensitiv) Typ B (allstromsensitiv)

Bemes-
sungs- Bemes-
fehler- sungs-
Anzahl strom  strom
Pole l,,mA 1 A Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
§ 2 10 16 F202A-16/0,01 2CSF202101R0160
§ 30 6 F202B-16/0,03 2CSF202592R1160
§ 25 F202A-25/0,03 2CSF202101R1250 F202B-25/0,03 2CSF202592R1250
< 40 F202A-40/0,03 2CSF202101R1400 F202B-40/0,03 2CSF202592R1400
F2024 % 63 F202A-63/0,03 2CSF202101R1630 F202B-63/0,03 2CSF202592R1630
§ 300 16 F202B-16/0,3 2CSF202592R3160
é 25 F202A-25/0,3 2CSF202101R3250 F202B-25/0,3 2CSF202592R3250
LQL 40 F202A-40/0,3 2CSF202101R3400 F202B-40/0,3 2CSF202592R3400
F202B 63 F202A-63/0,3 2CSF202101R3630 F202B-63/0,3 2CSF202592R3630
° 4 30 25 F204A-25/0,03 2CSF204101R1250 F204B-25/0,03 2CSF204592R1250
g 40 F204A-40/0,03 2CSF204101R1400 F204B-40/0,03 2CSF204592R1400
% 63 F204A-63/0,03 2CSF204101R1630 F204B-63/0,03 2CSF204592R1630
% 80 F204A-80/0,03 2CSF204101R1800 F204B-80/0,03 2CSF204501R1800
F204 A ) 100 F204A-100/0,03 2CSF204101R1900 F204B-100/0,03L 2CSF204523R1000
125" F204A-125/0,03L 2CSF204123R1950 F204B-125/0,03-L 2CSF204523R1950
% 300 25 F204A-25/0,3 2CSF204101R3250 F204B-25/0,3 2CSF204592R3250
% 40 F204A-40/0,3 2CSF204101R3400 F204B-40/0,3 2CSF204592R3400
§ 63 F204A-63/0,3 2CSF204101R3630 F204B-63/0,3 2CSF204592R3630
F204 B < 80 F204A-80/0,3 2CSF204101R3800 F204B-80/0,3 2CSF204501R3800
100 F204A-100/0,3 2CSF204101R3900 F204B-100/0,3L 2CSF204523R3000
é 125" F204A-125/0,3L 2CSF204123R3950 F204B-125/0,3-L 2CSF204523R3950
é 300 . 40 F204AS-40/0,3 2CSF204201R3400 F204BS-40/0,3 2CSF204892R3400
§ Selektiv 63 F204AS-63/0,3 2CSF204201R3630 F204BS-63/0,3 2CSF204892R3630
F204 A-125A, ] 100 F204AS-100/0,3 2CSF204201R3900
F204 B 80-125 A 125" F204AS-125/0,3L 2CSF204223R3950 F204BS-125/0,3L 2CSF204823R3950
VBei F204A-125A und F204B 100-125A: "L" = Neutralleiteranschluss links
Typ F (mischfrequenzsensitiv)
2 30 25 F202F-25/0,03 2CSF202325R1250
g 40 F202F-40/0,03 2CSF202325R1400 F202A-40/0,03G 2CSF202419R1400
% 63 F202F-63/0,03 2CSF202325R1630 F202A-63/0,03G 2CSF202419R1630
% 100 F202A-40/0,1G 2CSF202419R2400
§ F202A-63/0,1G 2CSF202419R2630
F202 F 4 30 25 F204F-25/0,03 2CSF204325R1250 F204A-40/0,03G 2CSF204419R1400
F204A-40/0,03TG* 2CSF204819R1400
40 F204F-40/0,03 2CSF204325R1400
g 63 F204F-63/0,03 2CSF204325R1630 F204A-63/0,03G* 2CSF204419R1630
L% F204A-63/0,03TG 2CSF204819R1630
§ 100 40 F204A-40/01G 2CSF204419R2400
F204 A s 40 F204A-40/01TG* 2CSF204819R2400
63 F204A-63/0,1G* 2CSF204419R2630
63 F204A-63/01TG 2CSF204819R2630



https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-schalter
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-schalter
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-schalter
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-schalter
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-schalter
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-schalter
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202101R0160
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202592R1160
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202101R1250
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202592R1250
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202101R1400
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202592R1400
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202101R1630
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202592R1630
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202101R3250
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202101R3400
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202101R3630
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204101R1250
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204592R1250
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204101R1400
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204592R1400
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204101R1630
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204592R1630
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204101R1800
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204501R1800
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204101R1900
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204523R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204123R1950
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204523R1950
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204101R3250
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204101R3400
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204101R3630
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204101R3800
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204101R3900
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204123R3950
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204201R3400
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204201R3630
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202325R1250
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202325R1400
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202325R1630
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204325R1250
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204325R1400
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204325R1630
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FI/LS-Schalter (RCBO)

01

. 08
02— . 07
03

. 06
04 05

Weitere
Informationen

zu FI/LS-Schalter.

B-/C-Charakteristik

FI/LS-Schalter (RCBOs) bieten Personen- und
Sachschutz sowie einen Schutz vor elektrisch
geztndeten Brédnden gemdl OVE E 8101 4-41
und 5-53. Sie erfullen die Produktnormen IEC/EN
61009-1, IEC/EN 61009-2-1, Typ F: EN 62423.

Einsatzgebiete sind Haushalts-, Gewerbe- und
Industrieanwendungen. Zubehoér anbaubar.
Zahlreiche Zulassungen ermdéglichen den welt-
weiten Einsatz. Bemessungsschaltvermégen nach
IEC/EN 61009 I, = 6 kA (Typ F I =10 kA), nach
Industrienorm IEC EN 60947-2 1 =10 kA (Typ F I
=15 kA).

RCBO DS201 ist 1-polig geschutzt (LS), 2-polig
schaltend, in 2 TE (Teilungseinheiten). RCBO
DS203NC ist 3-polig geschitzt (LS), 4-polig
schaltend, in 4 TE und kann in Dreiphasennetzen
mit bzw. ohne N-Leiter eingesetzt werden.

Eigenschaften

01 Einfache Installation: Doppeltgerichtete
Zylinderklemmen vereinfachen Anschlussarbeiten
und gewdhrleisten eine hdhere Sicherheit bei der
Ausflhrung dieser Arbeiten.

02 Priftaste zur Uberprifung der korrekten Funk-
tionsweise des Gerdts

03 Fehlerstrom-Anzeige: Blaue Markierung auf
dem Schalthebel zum Anzeigen von Ausloseereig-
nissen durch Fehlerstréome gegen Erde. | ON - 0
OFF Anzeige am Schalter.

04 Schaltstellungsanzeige (CPI) zur Anzeige des
Status der Kontakte, unabhdngig von der Schalt-
hebelstellung: grin (gedffnet), rot (geschlossen)
05 Beschriftung: Spezieller Bereich zum Anbringen
eines Etiketts, um die geschitzten Stromkreise
klar zu kennzeichnen.

06 Verbesserte Kombination mit Zubehor des
Systems pro M compact®, einschlieBlich dem
unten anbaubaren Hilfskontakt und Motorantrieb
07 Mit Laser eingravierte Informationen: Die
Angaben auf dem Gerat wurden mit Laser ein-
graviert, um die Lesbarkeit im Laufe der Zeit zu
gewdhrleisten.

08 Falschungssicherung: Der DS201 und DS203NC
ist mit einem RFID-Tag versehen, um das Produkt
zu authentifizieren.

DSN203NC_dimensions_ai



https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-ls-schalter
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-ls-schalter

DS201 (1P+N) und DS203NC (3P+N), Typ A; DS201M F (1P+N) Typ F

B-Charakteristik

C-Charakteristik

INSTALLATIONSGERATE

Bemes-
sungs- Bemes-
Ansh ::::n’ :::;Sr!: BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Pole l,mA | A Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1+N 10 10 DS201A-B10/0,01 2CSR255180R0105 DS201A-C10/0,01 2CSR255180R0104
g len=6 kA 13 DS201A-B13/0,01 2CSR255180R0135 DS201A-C13/0,01 2CSR255180R0134
g 16 DS201A-B16/0,01 2CSR255180R0165 DS201A-C16/0,01 2CSR255180R0164
§ 30 6 DS201A-B6/0,03 2CSR255180R1065 DS201A-C6/0,03 2CSR255180R1064
Q 10 DS201A-B10/0,03 2CSR255180R1105 DS201A-C10/0,03  2CSR255180R1104
Ds201 13 DS201A-B13/0,03 2CSR255180R1135 DS201A-C13/0,03 2CSR255180R1134
16 DS201A-B16/0,03 2CSR255180R1165 DS201A-C16/0,03 ~ 2CSR255180R1164
20 DS201A-B20/0,03  2CSR255180R1205 DS201A-C20/0,03  2CSR255180R1204
25 DS201A-B25/0,03 ~ 2CSR255180R1255 DS201A-C25/0,03  2CSR255180R1254
32 DS201A-B32/0,03 ~ 2CSR255180R1325 DS201A-C32/0,03  2CSR255180R1324
40 DS201A-B40/0,03  2CSR255180R1405 DS201A-C40/0,03  2CSR255180R1804
NEU 1+N 10 10 DS201MF-B10/0,01  2CSR275580R0105 DS201MF-C10/0,01  2CSR275580R0104
" len=10 kA 13 DS201IMF-B13/0,01  2CSR275580R0135 DS201MF-C13/0,01 2CSR275580R0134
é 16 DS201MF-B16/0,01 2CSR275580R0165 DS201MF-C16/0,01 2CSR275580R0164
% 30 6 DS201TMF-B6/0,03 2CSR275580R1065 DS201MF-C6/0,03  2CSR275580R1064
g 10 DS201MF-B10/0,03  2CSR275580R1105 DS201MF-C10/0,03 2CSR275580R1104
S 13 DS201MF-B13/0,03 2CSR275580R1135 DS201MF-C13/0,03 2CSR275580R1134
DS201M F 16 DS201MF-B16/0,03  2CSR275580R1165 DS201MF-C16/0,03 2CSR275580R1164
20 DS201MF-B20/0,03  2CSR275580R1205 DS201MF-C20/0,03 2CSR275580R1204
25 DS201MF-B25/0,03 2CSR275580R1255 DS201MF-C25/0,03 2CSR275580R1254
32 DS201MF-B32/0,03 2CSR275580R1325 DS201MF-C32/0,03 2CSR275580R1324
40 DS201MF-B40/0,03 2CSR275580R1405 DS201MF-C40/0,03 2CSR275580R1404
3P+N 30 6 DS203NCA-B6/0,03 2CSR256140R1065 DS203NCA-C6/0,03 2CSR256140R1064
< len=6kA DS203NCA-B8/0,03 2CSR256140R1085 DS203NCA-C8/0,03 2CSR256140R1084
3
b 10 DS203NCA-B10/0,03 2CSR256140R1105 DS203NCA-C10/0,03 2CSR256140R1104
g 13 DS203NCA-B13/0,03 2CSR256140R1135 DS203NCA-C13/0,03 2CSR256140R1134
% 6 DS203NCA-B16/0,03 2CSR256140R1165 DS203NCA-C16/0,03 2CSR256140R1164
DS203NC B 20 DS203NCA-B20/0,03 2CSR256140R1205 DS203NCA-C20/0,03 2CSR256140R1204
25 DS203NCA-B25/0,03 2CSR256140R1255 DS203NCA-C25/0,03 2CSR256140R1254
32 DS203NCA-B32/0,03 2CSR256140R1325 DS203NCA-C32/0,03 2CSR256140R1324
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FAQ zu Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen

FI/LS-Schalter Typ B
(allstromsensitiv)
DDA200 + S200

Fehlerstrom-
Schutzeinrichtungen
Anwendungshandbuch
2CDC420027B0101



https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/faq
https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC100506
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC420027B0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-ls-schalter
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R0105
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R0104
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R0135
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R0134
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R0165
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R0164
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1065
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1064
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1105
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1104
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1135
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1134
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1165
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1164
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1205
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1204
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1255
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1254
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1325
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1324
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1405
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255180R1804
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R0105
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R0104
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R0135
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R0134
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R0165
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R0164
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1065
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1064
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1105
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1104
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1135
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1134
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1165
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1164
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1205
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1204
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1255
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1254
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1325
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1324
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1405
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR275580R1404
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1065
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1064
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1085
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1084
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1105
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1104
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1135
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1134
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1165
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1164
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1205
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1204
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1255
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1254
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1325
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR256140R1324
Link ergänzen: https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-ls-schalter
http://#
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/fehlerstrom-schutzeinrichtungen/fi-ls-schalter
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AFDD mit LS oder FI/LS
S-ARC1 und DS-ARC

01

-

03

05

07

Die AFDDs nach IEC/EN 62606 kommen mit
integriertem Sicherungsautomat (MCB) nach
IEC/EN 60898-1 und bieten Schutz vor
Fehlerlichtbdgen. Diese konnen seriell oder
parallel zur Last auftreten. Fehlerlichtbégen
kénnen nur von einem AFDD zuverldssig erkannt
werden. Der verbaute Leitungsschutzschalter
schitzt zudem vor Uberstrom (Uberlast oder
Kurzschluss). Fir den Schutz der verbauten
Elektronikbauteile schaltet der AFDD bei
Ubersponnungen ab (nur interner Gerateschutz).
Der S-ARC1 ist ein 1P+N AFDD mit integriertem
Leitungsschutzschalter, der DS-ARC1 vereint in
3TE einen 1P+N AFDD mit einem FI/LS fur
optimalen Schutz. Beide lassen sich einfach und
schnell in das bewdhrte System pro M compact®

Eigenschaften

01 Doppeltgerichtete Zylinderklemmen fir die
separate Installation von Leitungen und Pha-
senschienen (von oben und von unten): schnelle
Installation in nur einem Schritt Gber eine Phasen-
schiene

02 RFID mit einer eindeutigen Seriennummer zur
Authentifizierung des Produkts

03 Priftaste zum Uberpriifen der korrekten
Funktionsweise des AFDDs. Durch kontinuierlichen
internen Selbsttest ist regelmdaBiges Betdtigen
nicht notwendig.

04 In 6 und 10 kA fir Stromstdarken bis 40 A
DS-ARC1: 30 mA Fehlerstromauslésung

05 LED-Fehleranzeige zur schnellen Analyse

des Fehlerursprungs

06 Schaltstellungsanzeige (CPI): standige
Uberwachung des Kontaktstatus

(rot: geschlossen, grin: offen) unabhdngig

von der Schalthebelposition

07 DS-ARC1: Anbau des unten anbaubaren
Hilfsschalters moglich

Einfache Fehleranalyse

LED-Farbe Blink/Sek.  Signaldauer  Ursache der
Auslésung

grin  permanent permanent manuelle Aus-
|6sung, Test-
taste, Uberstrom

(MCB)
integrieren. rotes 1 5 Sek. serielle
Blinken Fehlerlichtbogen
52,2 69 35
== . rotes 2 5 Sek. parallele
i i [/ Blinken Fehlerlichtbdgen
® © e -
rotes 3 5 Sek. Uberspannung
"o = oo [E Blinken > 275 V
— N (interner
6] Gerdateschutz)
X Ele)
44 17,5

ElektroSpicker



https://library.e.abb.com/public/333669116bce4a1ba35aab8da63f9b55/2CDC420027B0101_REV_C__72dpi.pdf?x-sign=DWvJYFX0brUuPb1EmSViua2DKgT4G0hNdvoEdPhDMDNGfDSg92JQBfGaJM5eUNiK

Bei der Standard-Arbeitsweise (Schalter ON)
leuchtet die LED griin. Einfache Fehleranalyse der
S-ARC Baureihe

Bei einem Fehler zeigt die LED-Uberwachung nach
dem Wiedereinschalten des Schalters verschiedene
Fehlerindikatoren. Wenn der Fehler behoben ist,
kann der S-ARC1 bzw. DS-ARC1 wieder eingeschal-
tet werden. Die LED-Anzeige blinkt 5 Sekunden und
ist dann wieder grin. Der S-ARC1 bzw. DS-ARC1
hat einen kontinuierlichen internen Selbsttest. Sollte
dieser fehlerhaft sein, ist die LED-Indikation rot/
grun blinkend oder bei fehlender Spannung aus, bei
eingeschaltetem Schalthebel.

B-Charakteristik

INSTALLATIONSGERATE

Vorteile der S-ARC1 Baureihe

» Beidseitige Einspeisung (oben oder unten)

» Zeiteinsparung durch einfache Querverdrahtung
mit einer Phasenschiene

» Kompatibel mit Zubehoér des Systems pro M
compact® (HS, SK, AA, UA)

» Klemmendffnung 10/25 mm?

» 50/60 Hz Netz

» Kompaktes Gerdt mit Fl einfach quer zu
verdrahten

» LED Fehleranzeige zur schnellen Analyse
des Fehlerursprungs

» Kontinuierlicher interner Selbsttest

» Isolationsprifung (S-ARC1 ausschalten):
1000 V AC/DC Abklemmen der Leitungen
nicht nétig, > 1000 V AC/DC Leitungen
muUssen abgeklemmt werden!

C-Charakteristik

BESTELLDATEN BESTELLDATEN
Bemes-
sungs-
Anzahl strom
Pole I, A Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
1P+N 6 S-ARC1-B6 2CSA255901R9065  S-ARCI-C6 2CSA255901R9064
@ l,=6kA 10 S-ARC1-B10 2CSA255901R9105  S-ARCI-C10 2CSA255901R9104
ﬁ 13 S-ARC1-B13 2CSA255901R9135  S-ARCI-C13 2CSA255901R9134
s 16 S-ARC1-B16 2CSA255901R9165  S-ARCI-C16 2CSA255901R9164
¢ 20 S-ARC1-B20 2CSA255901R9205  S-ARC1-C20 2CSA255901R9204
S-ARC1 1P+N 6 S-ARCIM-B6 2CSA275901R9065  S-ARCIM-C6 2CSA275901R9064
l, =10 kA 19 S-ARCIM-B10 2CSA275901R9105  S-ARCIM-C10 2CSA275901R9104
13 S-ARCIM-B13 2CSA275901R9135  S-ARCIM-C13 2CSA275901R9134
16 S-ARCIM-B16 2CSA275901R9165  S-ARCIM-C16 2CSA275901R9164
20 S-ARCIM-B20 2CSA275901R9205  S-ARCIM-C20 2CSA275901R9204
1P+N 6 DS-ARCIA-B6/0,03  2CSA255103R1065  DS-ARCIA-C6/0,03 2CSA255103R1064
l,=6kA 19 DS-ARCIA-B10/0,03  2CSA255103R1105 DS-ARCIA-C10/0,03  2CSA255103R1104
13 DS-ARCIA-B13/0,03  2CSA255103R1135 DS-ARCIA-C13/0,03  2CSA255103R1134

16 DS-ARC1A-B16/0,03

2CSA255103R1165 DS-ARC1A-C17/0,03 2CSA255103R1164

20 DS-ARC1A-B20/0,03

2CSA255103R1205 DS-ARCI1A-C20/0,03 ~ 2CSA255103R1204

1P+N 6 DS-ARCIMA-B6/0,03

2CSA275103R1065 DS-ARCIMA-C6/0,03  2CSA275103R1064

9IBA229996

l., =10 kA 19 DS-ARCIMA-B10/0,03

2CSA255103R1105 DS-ARCIMA-C10/0,03  2CSA275103R1104

DS-ARC1
13 DS-ARCIMA-B13/0,03

2CSA255103R1135 DS-ARCIMA-C13/0,03  2CSA275103R1134

16 DS-ARCIMA-B16/0,03

2CSA255103R1165 DS-ARCIMA-C16/0,03  2CSA275103R1164

20 DS-ARCIMA-B20/0,03

2CSA255103R1205 DS-ARCIMA-C20/0,03  2CSA275103R1204

Anwendungshandbuch

Datenblatt
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https://library.e.abb.com/public/333669116bce4a1ba35aab8da63f9b55/2CDC420027B0101_REV_C__72dpi.pdf?x-sign=DWvJYFX0brUuPb1EmSViua2DKgT4G0hNdvoEdPhDMDNGfDSg92JQBfGaJM5eUNiK
https://library.e.abb.com/public/333669116bce4a1ba35aab8da63f9b55/2CDC420027B0101_REV_C__72dpi.pdf?x-sign=DWvJYFX0brUuPb1EmSViua2DKgT4G0hNdvoEdPhDMDNGfDSg92JQBfGaJM5eUNiK
https://library.e.abb.com/public/333669116bce4a1ba35aab8da63f9b55/2CDC420027B0101_REV_C__72dpi.pdf?x-sign=DWvJYFX0brUuPb1EmSViua2DKgT4G0hNdvoEdPhDMDNGfDSg92JQBfGaJM5eUNiK
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255901R9065
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255901R9064
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255901R9105
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255901R9104
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255901R9135
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255901R9134
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255901R9165
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255901R9164
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255901R9205
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255901R9204
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275901R9065
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275901R9064
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275901R9105
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275901R9104
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275901R9135
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275901R9134
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275901R9165
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275901R9164
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275901R9205
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275901R9204
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1065
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1064
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1105
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1104
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1135
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1134
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1165
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1164
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1205
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1204
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275103R1065
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275103R1064
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1105
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275103R1104
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1135
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275103R1134
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1165
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275103R1164
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA255103R1205
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSA275103R1204
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Uberspannungsableiter OVR

Lebensdaueranzeige des
Standard-Uberspannungs-
schutzgerates

rot
Austau-
schen

Ende der
Lebensdauer

Normal

HINWEIS:

Ein defektes Uberspannungsschutzgerét unter-
bricht nicht die Betriebskontinuitat (wenn so ver-
drahtet, dass die Betriebskontinuitat Vorrang hat),
es trennt sich einfach selbst. Die Anlage ist dann

nicht mehr geschatzt.

Alle Uberspannungs-Schutzeinrichtungen OVR ent-
sprechen den aktuellen Standards und sind geprift
nach der Prifnorm EN 61643-11. Die Gerate kon-
nen fiir den Einsatz als Uberspannungsableiter
nach OVE E 8101 4-43 und 5-534 sowie im

Lebensdaueranzeige
mit Reserve-Varistor

Alarm
res
off

Ende der
Lebensdauer

Normal In Reserve

HINWEIS:

Steckbare Schutzmodule fur Uberspannungsschutz-
gerdte haben ein fehlersicheres System (Neutral-
Schutzmodule sind anders als Phasen-Schutzmo-
dule), sodass eine Verwechslung beim Austausch
von Schutzmodulen ausgeschlossen ist.

Die Varianten mit ,Reserve-Varistor” (s) garan-
tieren einen Basisschutz — auch Gber das Lebens-
dauerende des Uberspannungsableiters hinaus. Die
Anlage bleibt somit bis zum Austausch funktional.

Blitzstromableiter Typ 1 sind geeignet zum di-
rekten Ableiten von Blitzteilstrémen im 230/400 V
System. Sie kommen vor allem in Anlagen zum
Einsatz, bei denen das Gebdude mit einer GulBeren
Blitzschutzanlage ausgeruUstet ist oder in welche
Blitzteilstrome direkt eingekoppelt werden kénnen.

Kombinierte Blitzstrom- und Uberspannungsab-
leiter Typ 142 sind geeignet zum direkten Ableiten
von Blitzteilstromen in 230/400 V Netzsysteme und
bieten gleichzeitig Schutz fur empfindliche End-
gerdte.

Die Ableiter Typ 142 kommen vor allem in den
folgenden Anlagen zum Einsatz:

Bei Gebduden mit einer duBeren Blitzschutz-
anlage

Bei Gebduden mit Freileitungseinspeisung
Wenn Teilblitzstrome erwartet werden

Bei empfindlicher Elektronik in der Haupt-
verteilung

p

Uberspannungsableiter Typ 2 sind geeignet zum
Schutz von elektrischen Niederspannungsanlagen
und Endgeréten im 230/400 V System. Das hohe

Rahmen des Blitzschutzzonenkonzeptes ver-
wendet werden. Der niedrige Schutzpegel Up
ermdglicht den direkten Schutz von Geraten und
Anlagen der Uberspannungskategorie Il bis |, die
nach der OVE E 8101 4-43 gefordert sind.

TS

[i il min:

UII 12 Ve, 10 mA)
max :
250V, , 1A

Verdrahtungsschema

Uberspannungsschutz-
gerdt mit optionalem
Hilfskontakt

Nennableitvermdgen von 20 kA ermdglicht eine
erhohte Lebensdauer im Vergleich zu den Mindest-
forderungen der Norm. Sie sind voll kompatibel
mit den Installationsgerdten der Baureihe System
pro M compact® und kénnen z. B. bequem Uber
Phasenschienen verbunden werden. Sicherungs-
automaten aus dieser Baureihe kénnen auch als
Vorsicherung verwendet werden.

Uberspannungsableiter Typ 3 sind geeignet

zum Feinschutz von empfindlichen Endgerdten in
230/400 V Niederspannungsanlagen. Die Typ 3
Ableiter haben zusdatzlich die Typ 2 Prifung nach
DIN EN 61643-11 und erfillen somit die Anforderun-
gen der DIN VDE 0100-443.

Die Uberspannungs-Schutzeinrichtungen OVR
DATAline schitzen Daten- und Telekommunika-
tionstechnik und ergénzen die Uberspannungsab-
leiter der Energietechnik. Zusammen bieten sie eine
Komplettldsung fir den Schutz aller elektrischen
und elektronischen Systeme gegen Uberspannun-
gen. Das breite Angebot umfasst den Schutz far
Computernetzwerke, Telekommunikationssysteme
einschlieflich LSA-PLUS, DSL-, ISDN-, VideoUber-
wachungs-, TV- und RF-Systemen. Alle DATAline
Ableiter sind geprift in 3 Prifkategorien D, C und
B gemdaB IEC/EN 61643 und sind geeignet fir den
hochsten Anspruch an Sicherheit.



Rennertypen fiir 230V/400V Netze

OVR T1 3L 25-255

OVR T1-T2 3N 25-255 P TS QS

OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS

OVR T2 4L 40-275 P TS QS

OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS

OVR SMATVF

OVR TN

OVR CAT-6POE

Typ 1Blitzstromableiter (Funkenstrecke) > Blitzschutzklasse 1-4 > Schutzpegel 2,5 kV
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B i

Einsatz: Industrie, Burogebdude, Zweckbauten, groBe Wohngebd&ude Installationsort: z. B. Gebdudeeintritt,
Hauptverteilung ,Ohne TS" geeignet fur den Vorzdhlerbereich (leckstromfrei)

TNS/TT

2CTB815101R1600

OVR T13N 25-255 (leckstromfrei)

8 TE

TNS/TT

2CTB815101R0700

OVR T13N 25-255 TS

8 TE

Typ 1+2 Blitz- und Uberspannungsableiter 100 kA (leckstromfrei) > BSK 1-4 > Schutzpegel 1,5 kV

Einsatz: Industrie, Burogebdude, Zweckbauten, groBe Wohngebdude Installationsort: z. B. in Hauptverteilung
mit empfindlicher Elektronik

TNC 2CTB825101R0600 OVR T1-T2 3L 25-255 P TS QS 6 TE
TNS 2CTB825101R0800 OVR T1-T2 4L 25-255 P TS QS 8 TE
TNS/TT 2CTB825101R0700 OVR T1-T2 3N 25-255 P TS QS 8TE
TNS/TT 2CTB815799R1500 OVR ZP T1-T2 3N 25-255 3TE
Typ 1+2 Blitz- und Uberspunnungsableiter 50 kA inkl. Reserve-Varistor* > BSK 3-4 > Schutzpegel 1,3 kV m
Einsatz: Wohngebdude, kleinere Zweckbauten Installationsort: Hauptverteilungen
TNS 2CTB815710R2300 OVR T1-T2 4L 12.5-275s P QS 4TE
TNS 2CTB815710R1100 OVR T1-T2 4L 12.5-275s P TS QS 4TE
TNS/TT 2CTB815710R1900 OVR T1-T2 3N 12.5-275s P QS 4 TE
TNS/TT 2CTB815710R0700 OVR T1-T2 3N 12.5-275s P TS QS 4 TE
TNS/TT 2CTB815799R1300 OVR ZP T1-T2 3N 12.5-255 3TE
i
Typ 2 Uberspannungsobleiter > Schutzpegel 1,5 kV i
Installationsort: Unterverteilung, Hauptverteilung (privat)
TNS 2CTB803873R5600 OVR T2 4L 40-275 P QS 4TE
TNS 2CTB803873R5200 OVR T2 4L 40-275 P TS QS 4TE
TNS/TT 2CTB803973R1100 OVR T2 3N 40-275 P QS 4 TE
TNS/TT 2CTB803973R0500 OVR T2 3N 40-275 P TS QS 4TE
Typ 3 Uberspannungsableiter > Schutzpegel 0,9 kV
Geprift als Typ 2 und Typ 3 - Endgerateschutz
N 2CTB803972R1200 OVR T2-T3 1N 20-275 P QS 2TE
TN 2CTB803972R1300 OVR T2-T3 1N 20-275 P TS QS 2TE
TNS/TT 2CTB803973R1200 OVR T2-T3 3N 20-275 P QS 4TE
TNS/TT 2CTB803973R1600 OVR T2-T3 3N 20-275 P TS QS 4 TE

DATAline Ableiter, 3-stufiger Schutz LPZ 0>3

Antennen-, Daten- und Telekommunikationstechnik

Kabel TV 7TCA085400R0294 OVR CATVF
Sat 7TCA085400R0336 OVR SMATVF
Tel RJ45 7TCA085400R0345 OVR TN

CAT 6 7TCA085400R0292 OVR CAT-6POE

Merkmale Vorzédhlerbereich: Leckstromfreie Typ 1 Ableiter auf Funkenstreckenbasis kdnnen im ungezdahlten Bereich zum Bsp. in einem plombier-
baren AP-Gehduse Nahe des HAK oder mit einem Sammelschienen-Adapter im ungezdhlten Bereich eingesetzt werden.

*Reserve-Varistor: ngima\er Schutz! Die Varianten mit ,Reserve-Varistor” (s) bieten dadurch einen zusatzlichen Schutz der Anlage, dass am Le-
bensdauerende der Uberspannungsableiter nicht komplett vom Netz getrennt wird, sondern durch einen zusétzlichen Varistor ein Basisschutz
weiterhin garantiert und die Anlage somit bis zum Austausch des Uberspannungsableiters weiterhin geschutzt ist. Ausfuhrliche Info, HK T2 4/89


http://new.abb.com/products/de/2CTB815101R1600
http://new.abb.com/products/de/2CTB815101R0700
http://new.abb.com/products/de/2CTB825101R0600
http://new.abb.com/products/de/2CTB825101R0800
http://new.abb.com/products/de/2CTB825101R0700
http://new.abb.com/products/de/2CTB815799R1500
http://new.abb.com/products/de/2CTB815710R2300
http://new.abb.com/products/de/2CTB815710R1100
http://new.abb.com/products/de/2CTB815710R1900
http://new.abb.com/products/de/2CTB815710R0700
http://new.abb.com/products/de/2CTB815799R1300
http://new.abb.com/products/de/2CTB803873R5600
http://new.abb.com/products/de/2CTB803873R5200
http://new.abb.com/products/de/2CTB803973R1100
http://new.abb.com/products/de/2CTB803973R0500
http://new.abb.com/products/de/2CTB803972R1200
http://new.abb.com/products/de/2CTB803972R1300
http://new.abb.com/products/de/2CTB803973R1200
http://new.abb.com/products/de/2CTB803973R1600
http://new.abb.com/products/de/7TCA085400R0294
http://new.abb.com/products/de/7TCA085400R0336
http://new.abb.com/products/de/7TCA085400R0345
http://new.abb.com/products/de/7TCA085400R0292
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Gerdate auch in

anderen Tasterfarben,
Stromstarken, LED-Farben
und Kontaktkonfigura-
tionen erhdltlich.

/0

Befehls- und Meldegerate

Produkte Bestell Nr.:
Ausschalter, 16 A 9 mm Baubreite 1 SchlieBer 2CCA703000R0001
2 SchlieBer 2CCA703005R0001
Wechselschalter, 16 A 1 Wechsler 2CCA703040R0001
2 Wechsler 2CCA703045R0001
Hauptschalter, dreipolig 63 A 2CCE160300R0131
63 A, abschlieBbar 2CCE160301R0131
80 A 2CCE180300R0141
Vorhdngeschloss GJF1101903R0002
Ausschalter mit gelber LED, 1 SchlieBer 2CCA703100R0001
16 A 9 mm Baubreite K
2 SchlieBer 2CCA703110R0001
Gruppenschalter 1 Wechsler 2CCA703025R0001
(Hand-0-AUTO), 16 A
2 Wechsler 2CCA703030R0001
Leuchtmelder, einfach WeiBe LED, 115-250VAC 2CCA703400R0001
9 mm Baubreite
Rote LED, 115-250VAC 2CCA703401R0001
Grine LED, 115-250VAC 2CCA703402R0001
WeiBe LED, 12-48V AC/DC 2CCA703420R0001
Rote LED, 12-48V AC/DC 2CCA703421R0001
Grine LED, 12-48V AC/DC 2CCA703422R0001
Taster, 16 A, 15+10 9 mm Baubreite Grauer Taster 2CCA703150R0001
Roter Taster 2CCA703151R0001
Schwarzer Taster 2CCA703154R0001
Taster mit LED, 16 A, 15+10 Wei3e LED 2CCA703160R0001
9 mm Baubreite
Rote LED 2CCA703161R0001
Grine LED 2CCA703162R0001
Leuchtmelder, dreifach, 115-250 VAC LED: rot, rot, rot 2CCA703900R0001
9 mm Baubreite N . .
LED: grdn, griin, grin 2CCA703901R0001
LED: rot, gelb, griin 2CCA703902R0001



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703000R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703005R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703040R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703045R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCE160300R0131
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCE160301R0131
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCE180300R0141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/GJF1101903R0002
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703100R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703110R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703025R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703030R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703400R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703401R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703402R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703420R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703421R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703422R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703150R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703151R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703154R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703160R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703161R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703162R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703900R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703901R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA703902R0001
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Wann nehme ich
einen Schitz, wann

StromstoBschalter und

wann Relais?
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Produkte Bestell Nr.:
Lasttrennschalter Einpolig, 16A 2CDD281101R0016
Einpolig, 25A 2CDD281101R0025
Einpolig, 63A 2CDD281101R0063
Dreipolig, 16A 2CDD283101R0016
Dreipolig, 25A 2CDD283101R0025
Dreipolig, 63A 2CDD283101R0063
Vierpolig, 63A 2CDD284101R0063
Hilfsschalter, unten anbaubar 2CDS200970R0001
SCHUKO Steckdosen, 16 A Grau 2CSM210000R0721
Grau mit Klappdeckel 2CSM211000R0721
Klingel und Summer Klingel, 12V AC 2CSM232345R0821
Klingel, 230V AC 2CSM232335R0821
Summer, 12V AC 2CSM232365R0821
Summer, 230V AC 2CSM232355R0821
StromstoBschalter, 1 SchlieBer, 230V AC 2TAZ312000R20M
slektromechanisch, 16 A 2 SchlieBer, 230V AC 2TAZ312000R2012
1 SchlieBer + 1 Offner, 230V AC 2TAZ312000R2013
Hauptkontaktmodul, 2 SchlieBer 2CCA704300R0001
Hauptkontaktmodul, 1 Wechsler 2CCA704302R0001
Permanentsignalmodul 2TAZ312005R1003
Zentralsteuermodul 230V AC 2TAZ312001R2013
Hilfskontakt (1 SchlieBer + 1 Offner) 2CCA704340R0001
Installationsrelais, 1 SchlieBer, 230V AC 2TAZ311000R20™M
elektromechanisch, 16 A 2 SchlieBer, 230V AC 2TAZ311000R2012
1 SchlieBer + 1 Offner, 230V AC 2TAZ311000R2013
Hauptkontaktmodul, 2 SchlieBer 2CCA704320R0001
Hauptkontaktmodul, 1 Wechsler 2CCA704322R0001
Hilfskontakt (1 SchlieBer + 1 Offner) 2CCA704340R0001
StromstoBschalter, elektrisch, 8 A 1 SchlieBer, 230 V AC 2CDE141000R0301
2 SchlieBer, 230 V AC 2CDE142000R0301
StromstoBschalter, elektrisch, 8 A, 1 SchlieBer, 230 V AC 2CDE141000R03M

mit Zentralsteuerung

2 SchlieBer, 230 V AC

2CDE142000R0311



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDD281101R0016
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDD281101R0025
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDD281101R0063
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDD283101R0016
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDD283101R0025
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDD283101R0063
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDD284101R0063
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200970R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM210000R0721
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM211000R0721
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM232345R0821
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM232335R0821
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM232365R0821
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM232355R0821
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2TAZ312000R2011
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2TAZ312000R2012
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2TAZ312000R2013
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA704300R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA704302R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2TAZ312005R1003
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2TAZ312001R2013
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA704340R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2TAZ311000R2011
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2TAZ311000R2012
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2TAZ311000R2013
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA704320R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA704322R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA704340R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE141000R0301
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE142000R0301
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE141000R0311
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE142000R0311
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Digitale Zeitschaltuhren
mit Bluetooth-Schnittstelle

NEU
o1

Eigenschaften
01 Einsatz mit herkdmmlichen Leuchtmitteln
sowie energiesparenden LED-Leuchten bis zu
500 W LED-Last moglich
02 Durchschnittlich 20 % Energiekosten einsparen:
Bedarfsgerechte Beleuchtungssteuerung mit
02 ° Wochen-, Astro-, Ferien- und
Jahresprogrammen senkt den Energieverbrauch.
03 Jahresuhren mit Zusatzmodulen auf bis zu
8 Kandle modular erweiterbar
03 04 Integrierte Bluetooth-Schnittstelle zum
einfachen Einrichten mit dem Smartphone
(Android + iOS). Die kostenlose App ,DBT-Timer"
spart bis zu 80 % Zeit bei Installation und
Wartungbegrenzen von Uberspannungen.

(07 Y

Funktionen Wochenuhr Wochenuhr + Astro-Uhr Jahresuhr

Dédmmerung
Tages-/
Wochen- v v v v
programm
Ferien- Y Y Y
programm
Jahres- Y
programm
Digitale Zeitschaltuhren mit Astro- ¥ ¥
App-Programmierung Funktion
Die digitalen Wochen-, Astro- und Jahresuhren Lichtsensor ’
kdénnen Uber die integrierte Bluetooth- g?’:ﬁiﬂpro' v v v v
Schnittstelle per Smartphone oder Tablet pro- Zufalle-
grammiert werden. Die App ermdglicht ein intui- programm ’ ’ ’
tives Einrichten, Andern und Kopieren der Bluetooth- y ¥ ¥

Schnittstelle

Schaltzeiten.

Playlist YouTube-
Anleitungen
Programmierung
Timer

DBT-Timer App
downloaden



https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/steuer-und-automationsgeraete/digitale-zeitschaltuhren-mit-bluetooth
https://new.abb.com/low-voltage/de/produkte/installationsgeraete/steuer-und-automationsgeraete/digitale-zeitschaltuhren-mit-bluetooth

Schaltprogramme am Beispiel
eines Einkaufszentrums

e LELELIInRLe
bomersteo______ [ P—
Sonntag Sonntag
= .

oo Mortag

Mittwoch
o e —

Donnerstag

Freita
Samstag 9
Sonntag Samstag

012345678910 11 1213 14 15 16 1718 19 20 2122 23 24 Sonntag
k K 012345678910 1 12 13 14 15 16 17 1819 20 21 22 23 24
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Skizze Supermarkt

01 Beleuchtung Supermarkt
02 AuBenbeleuchtung

03 Beleuchtete Werbetafel
04 Externe Bdackerei

01 Wochenprogramm zur Steuerung
der Innenbeleuchtung. Wahrend der
Offnungszeiten wird die Beleuchtung
eingeschaltet. Einzelne Wochentage,
z.B. Sonntage, kénnen von der
Programmierung ausgenommen
werden.

02 Mit dem Zyklusprogramm lassen
sich in regelmdaRigen Abstanden
Verbraucher ansteuern. Zum

Beispiel Bewdsserungsanlagen,
Pumpensteuerung fir Springbrunnen
oder Luftungsanlagen.

03 Mit Ferienprogrammierung kénnen
einzelne Tage oder ldngere Zeitrdume
von der Standardprogrammierung
ausgesetzt werden. So kdnnen
Feiertage und Schul- oder
Betriebsferien einfach bertcksichtigt
werden.

04 Ein Astroprogramm steuert

die AuBBenbeleuchtung oder

die Schaufensterbeleuchtung.

Bei Sonnenuntergang wird die
Beleuchtung geschaltet und kann
bei Sonnenaufgang oder zu einer
bestimmten Uhrzeit ausgeschaltet
werden.
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Energieeffiziente Automation in
/weckgebduden

Digitale Wochen-
zeitschaltuhr

Digitale Astro-Uhr

Digitale Wochen-
zeitschaltuhr mit
integriertem
Dammerungsschalter

Jahreszeitschaltuhr

Kanal-Erweiterung

Digitale Wochenzeitschaltuhren
Merkmal 1
Merkmal 2
Anwendung

Typ

Bestellnummer

Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal

DW1

2CSM222531R1000

Wochenzeitschaltuhr 2 Kandale

DW2

2CSM222521R1000

Digitale Astro-Uhren
Merkmal 1
Merkmal 2
Anwendung

Astro-Uhr 1 Kanal

DWA1

2CSM222511R1000

Astro-Uhr 2 Kandle

DWA?2

2CSM222501R1000

Digitale Wochenzeitschaltuhr mit
integriertem D&@mmerungsschalter
Merkmal 1
Merkmal 2
Anwendung

Wochenzeitschaltuhr 1 Kanal mit
D&mmerungsschalter

DWTL1

2CSM222491R1000

Digitale Jahreszeitschaltuhren
Merkmal 1
Merkmal 2
Anwendung

Jahreszeitschaltuhr 2 Kandle

DY365

2CSM221201R1000

Kanal-Erweiterung fur DY365 um 2 Kandle

DY365 2CE

2CSM221191R1000

Kanal-Erweiterung fur DY365 um 4 Kandle

DY365 4CE

2CSM221181R1000

Zubehér

DCF-Antenne fur Jahresuhr

DYW DCF77

2CSM250421R1000

GPS-Antenne fur Jahresuhr

DYW GPS

2CSM250411R1000

Ersatzsensor fur DWTL1

DWS

2CSM222481R1000



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222531R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222521R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222511R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222501R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222491R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM221201R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM221191R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM221181R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM250421R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM250411R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222481R1000

Mégliche Anbauvarianten
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Einsatzort

Anwendung

Gerdt

Einstellung

Kleine Laden (Bucherei,
Metzger etc.)

Innenbeleuchtung im Laden

Wochenzeitschaltuhr DW1/DW2

1 Kanal (DW1) oder 2 Kandle (DW2) je nach
LadengroBe

Mittlere Laden (Auto-
haus etc.)

Innenbeleuchtung im Laden

Jahreszeitschaltuhr DY365

Kanal 1: EIN/AUS (+ Ferienprogramm fur
Feiertage)

Heizungssteuerung im Laden

Kanal 2: EIN/AUS (+ Ferienprogramm far
Feiertage)

Schaufensterbeleuchtung

Kanalerweiterung DY365 2 CE

Kanal 3: Astroprogramm

AuBenbeleuchtung Parkplatz

Kanal 4: Astroprogramm

Restaurant

Gedimmte Beleuchtung fur Gastraum

STD 6586-500

LED-Lasten bis zu 100VA schaltbar

STD 6586/14

LED-Lasten bis zu 800VA schaltbar

Offentliche Gebaude,
Buros

Beleuchtung

Jahresuhr DY365

Ausnahmeregelung fur Feiertage einstellbar

Ansteuerung SchlieBanlage

Ausnahmeregelung fur Feiertage einstellbar

Sporthallen

Innenbeleuchtung

Wochenzeitschaltuhr DW1/DW2

1 Kanal (DW1) oder 2 Kandle (DW?2) je GroRBe

Sportplatze

AuBenbeleuchtung

Astro-Uhr DWA1/DWA2

1 Kanal (DWAT1) oder 2 Kandle (DWA?2) je
GroRe

Parks, Grunanlagen,

Beleuchtung Laternen

Astro-Uhr DWA2

Kanal 1: Astroprogramm

Spielplatze

Ansteuerung Pumpe fur Springbrunnen Kanal 2: Tagesprogramm
Werbeplakate/Schau- Beleuchtung des Werbeplakats Dé&mmerungsschalter TL 1 Einstellbar 2-200 lux
fenster

Kindergarten, Schule

Innenbeleuchtung

Jahreszeitschaltuhr DY365

Kanal 1: EIN/AUS (+ Ferienprogramm far
Feiertage)

Innenbeleuchtung

Kanal 2: EIN/AUS (+ Ferienprogramm fur
Feiertage)

Heizungssteuerung

Kanalerweiterung DY365 2 CE

Kanal 3: EIN/AUS (+ Ferienprogramm far
Feiertage)

AuBenbeleuchtung Schulhof

Kanal 4: Astroprogramm

Werkstatten

Ansteuerung Kompressor

Wochenzeitschaltuhr DW2

Kanal 1: Wochenprogramm

Luftungssteuerung

Kanal 2: Zyklusprogramm

Mehrfamilienhaus

Beleuchtung Treppenhaus

Treppenlichtzeitschalter E232-230

Automatisches Auschalten nach 1...7
Minuten

Beleuchtung fur Keller

Treppenlichtzeitschalter E232-230E

Automatisches Auschalten nach 0,5...20
Minuten

AuBenbeleuchtung

Astro-Uhr DWA1

Astroprogramm individualisierbar
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/Einsatzort
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Anwendung
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Gert
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Einstellung
https://econfigure.de.abb.com/#/search/KleineLdenBcher
https://econfigure.de.abb.com/#/search/KleineLdenBcher
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Innenbeleuchtun
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Wochenzeitschal
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1KanalDW1oder2K
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1KanalDW1oder2K
https://econfigure.de.abb.com/#/search/MittlereLdenAut
https://econfigure.de.abb.com/#/search/MittlereLdenAut
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Innenbeleuchtun
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Jahreszeitschal
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal1EINAUSFer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal1EINAUSFer
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal2EINAUSFer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal2EINAUSFer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Schaufensterbel
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanalerweiterun
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal3Astroprog
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Auenbeleuchtung
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal4Astroprog
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Restaurant
https://econfigure.de.abb.com/#/search/GedimmteBeleuch
https://econfigure.de.abb.com/#/search/STD6586500
https://econfigure.de.abb.com/#/search/LEDLastenbiszu1
https://econfigure.de.abb.com/#/search/STD658614
https://econfigure.de.abb.com/#/search/LEDLastenbiszu8
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ffentlicheGebud
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ffentlicheGebud
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Beleuchtung
https://econfigure.de.abb.com/#/search/JahresuhrDY365
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Ausnahmeregelun
https://econfigure.de.abb.com/#/search/AnsteuerungSchl
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Ausnahmeregelun
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Sporthallen
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Innenbeleuchtun
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Wochenzeitschal
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1KanalDW1oder2K
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Sportpltze
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Auenbeleuchtung
https://econfigure.de.abb.com/#/search/AstroUhrDWA1DWA
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1KanalDWA1oder2
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1KanalDWA1oder2
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ParksGrnanlagen
https://econfigure.de.abb.com/#/search/ParksGrnanlagen
https://econfigure.de.abb.com/#/search/BeleuchtungLate
https://econfigure.de.abb.com/#/search/AstroUhrDWA2
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal1Astroprog
https://econfigure.de.abb.com/#/search/AnsteuerungPump
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal2Tagesprog
https://econfigure.de.abb.com/#/search/WerbeplakateSch
https://econfigure.de.abb.com/#/search/WerbeplakateSch
https://econfigure.de.abb.com/#/search/BeleuchtungdesW
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Dmmerungsschalt
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Einstellbar2200
https://econfigure.de.abb.com/#/search/KindergartenSch
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Innenbeleuchtun
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Jahreszeitschal
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal1EINAUSFer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal1EINAUSFer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Innenbeleuchtun
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal2EINAUSFer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal2EINAUSFer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Heizungssteueru
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanalerweiterun
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal3EINAUSFer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal3EINAUSFer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Auenbeleuchtung
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal4Astroprog
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Werksttten
https://econfigure.de.abb.com/#/search/AnsteuerungKomp
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Wochenzeitschal
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal1Wochenpro
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Lftungssteuerun
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Kanal2Zykluspro
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Mehrfamilienhau
https://econfigure.de.abb.com/#/search/BeleuchtungTrep
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Treppenlichtzei
https://econfigure.de.abb.com/#/search/AutomatischesAu
https://econfigure.de.abb.com/#/search/AutomatischesAu
https://econfigure.de.abb.com/#/search/BeleuchtungfrKe
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Treppenlichtzei
https://econfigure.de.abb.com/#/search/AutomatischesAu
https://econfigure.de.abb.com/#/search/AutomatischesAu
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Auenbeleuchtung
https://econfigure.de.abb.com/#/search/AstroUhrDWA1
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Astroprogrammin
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Steuerung und Automation

Bezeichnung Bestell Nr.:
Digitale Zeitschaltuhren Wochenzeitschaltuhr, 1 Kanal DW1 2CSM222531R1000
mit Bluetooth-Schnittstelle Wochenzeitschaltuhr, 2 Kanale DW2 2CSM222521R1000
Astro-Uhr, 1 Kanal DWA1 2CSM222511R1000
Astro-Uhr, 2 Kanale DWA?2 2CSM222501R1000
Wochenzeitschaltuhr mit Démmerungsschalter DWTL1 2CSM222491R1000
Jahreszeitschaltuhr DY365 2CSM221201R1000
Kanal-Erweiterung fur Jahresuhr, 2 Kandle DY365 2CE 2CSM221191R1000
Kanal-Erweiterung fur Jahresuhr, 4 Kandle DY365 4 CE 2CSM221181R1000
GPS-Antenne fur Jahresuhr, DY GPS 2CSM250411R1000
DCF77-Antenne fur Jahresuhr, DY DCF 2CSM250421R1000
Ersatzsensor fur Wochenzeitschaltuhr mit Dédmmerungsschalter  2CSM222481R1000
Analoge Zeitschaltuhren 1 SchlieBer, 18 mm Breite 2CSM222471R1000
mit Tagesprogramm 1 SchlieBer, mit Gangreserve, 18 mm Breite 2CSM222461R1000
Analoge Zeitschaltuhren 1 Wechsler, mit Gangreserve, 18 mm Breite 2CSM208141R1000
mit Wochenprogramm
Treppenlicht-Zeitschalter 1...7 Min., elektromechanisch 2CDET0000R0501
0,5-20 Min., elektrisch 2CDET10003R0511
0,5-20 Min., elektrisch, 8-230V 2CDEO10003R0O5M
Klingeltransformatoren 8 VA 8V AC 2CSM228665R0812
8 VA 12V AC 2CSM228685R0812
16 VA, 4-8-12 V AC 2CSM228655R0812
16 VA, 12V AC 2CSM228635R0812
24 VA, 4-8-12 V AC 2CSM228705R0812
24 VA, 8-12-24 V AC 2CSM228695R0812
Sicherheitstransformatoren, 10 VA, 12-24 V AC 2CSM228555R0812
kontinuierlicher Betrieb 25 VA, 12-24 V AC 2CSM251043R0811
63 VA, 12-24 V AC 2CSM631043R0811
100 VA, 12-24 V AC 2CSM228575R0812
Dammerungsschalter 2-200 lux 2CSM295563R1341
inkl. Lichtsensor 2-200 lux, Mastmontage 2CSM295793R1341



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222531R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222521R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222511R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222501R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222491R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM221201R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM221191R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM221181R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM250411R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM250421R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222481R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222471R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM222461R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM208141R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE110000R0501
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE110003R0511
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE010003R0511
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM228665R0812
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM228685R0812
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM228655R0812
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM228635R0812
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM228705R0812
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM228695R0812
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM228555R0812
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM251043R0811
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM631043R0811
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM228575R0812
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM295563R1341
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM295793R1341
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Schutz und Uberwachung
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Bezeichnung Bestell Nr.:
Lasttrennschalter DO-Sicherungen Einpolig, bis 63 A 2CDET101001R1901
Dreipolig, bis 63 A 2CDE103001R1901
Hilfsschalter 2CDEOOO0O12R1901
DO-Sicherungshalter Einpolig, 16 A 2CDE111001R1902
Einpolig, 63 A 2CDE161001R1902
Dreipolig, 16 A 2CDET3001R1902
Dreipolig, 63 A 2CDE163001R1902
Unterspannungsrelais, dreiphasig Fester Schwellwert (195V) 2CDE165001R2001
Variabler Schwellwert 2CDE165011R2001
Vorrangschalter Fur Pneumatiksteuerungen 2CDE160000R0901
(fur Wérmetauscher) N -
Fur Elektroniksteuerungen 2CDE160010R0901
Betriebsstundenzahler, 230 V AC, 50 Hz 2CDE100000R1601
nicht ricksetzbar
24 V AC, 50 Hz 2CDE400000R1601

12-48 V DC 2CDE300010R1601



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE101001R1901
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE103001R1901
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE000012R1901
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE111001R1902
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE161001R1902
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE113001R1902
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE163001R1902
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE165001R2001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE165011R2001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE160000R0901
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE160010R0901
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE100000R1601
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE400000R1601
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDE300010R1601
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StromstoRschalter

E290-16-10 + E299-11 — StromstoBschalter mit Hilfskontakt

Anwendung bei einer normalen
Lichtsteuerung Uber verschiedene
Taster. Mithilfe des angeschnappten
Hilfskontaktes (E299-11) wird der
aktuelle Schaltzustand der Licht-
steuerung (EIN/AUS) angezeigt.

L1

PE

Hilfskontakt

Stromstof- Taster Taster  Taster
Eingang 1. Etage 2. Etage

schalter

E290-16-10 + E292-16-11 + E299-11 — StromstoBschalter mit Kontaktmodul und Hilfskontakt

Beispiel mit einem angebauten Kon-
taktmodul E292-16-11 (zusatzliche
Hauptkontaktbahnen) und einem
Hilfskontakt, um den Schaltzustand
(EIN/AUS) extern anzuzeigen

Licht EINAUS K 22— X)) — - - — — — — -T
Zustandsanzeige
imVerteiler L _ _ _ - . - - - - - — — — — — — — — _|
—
— 1

Hilfskontakt

Hauptkontakt
lodul

StromstoB- Taster Taster  Taster
schalter Eingang 1. Etage 2. Etage

Licht EIN/AUS
Zustandsanzeige
im Verteiler

E290-16-10 + E294/230 — StromstoBschalter mit Zentral Kontrollmodul

Wird ein E294/... Zubehdrgerdt an-
geschnappt, verwendet man fur
die Spulenansteuerung eine andere
Spannungsquelle. Die Lichtansteue-
rung erfolgt lokal vor Ort Uber die
normalen Taster. Mit dem Zentral
EIN/AUS-Taster kann von einer Stelle
aus ein genereller Schaltzustands-
wechsel erfolgen.

—
— 1
t
Taster Zentral EIN/AUS  Zentral Kontroll- StromstofB- Taster Taster  Taster |
modul schalter Eingang 1. Etage 2. Etage |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
—
— t
230VAC



StromstolR3schalter E290

Mé&gliche Anbauvarianten

13
12’) |1-l

E294/ ...
Zentral Ein-Aus Kontroll-
modul (unterschiedliches
Potential)

E295-PS
Dauersignalmodul
(Verw.: Bei Steuerung
Uber Schaltuhr

oder Lichtfahler -»
Dauerbestromung)

Sicherheitshinweis:
Werden mehrere StromstoBschalter direkt nebeneinander
verbaut, wird empfohlen, einen Zwischenraum (Abstand)
einzuplanen. Damit ist eine optimale Warmeabteilung
der einzelnen Module garantiert. Hierzu findet man in
den Bestellangaben die Zwischenstiicke ZLS726 (je nach
Applikation).

Wird ein E294/ ... Zentral Ein-Aus

Kontrollmodul angeschnappt, kann
kein E292- ... Hauptkontaktmodul

verwendet werden.

«—— 101

02

E290-16-11/230
StromstoBschalter
Hauptmodul

Anbau immer
rechts!

Pro Hauptmodul
E290 kann je 1 Stk.
angeschnappt
werden.
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E292-16-20
Hauptkontaktmodul
(Anbau: max. 1 Stk.)

01 Bei der Verwendung
eines Kontaktmoduls dieses
immer als erste Komponente
anbauen

E299-11/-20
Hilfskontakt
(Anbei: max. 1 Stk.)

02 Bei der Verwendung
eines anbaubaren
Hilfskontakts diesen
immer direkt an den
StromstoBschalter oder
an das zuerst platzier-
te Hauptkontaktmodul
anbauen
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StromstoRschalter E290 und
Installationsrelais E297

Lampenlasten fiir
LED-Komponenten

Leistung
herkémmliches
Leuchtmittel

Leistung LED
Komponente mit
gleichwertiger

Maximale Anzahl der LED Komponenten bei
Einsatz von StromstoBschalter

Installationsrelais

Helligkeit
E290-16-... E290-32-... E297-16-...
Schaltbare Leistung pro Kontaktbahn w w 200 W 250 W 200 W
LAMPENTYPEN
LED E27 Gluhlampenform 40 55 36 45 25
40 6,0 33 42 23
40 7,0 29 36 20
60 9,0 22 28 16
60 9.5 21 26 15
60 10,0 20 25 14
75 15 17 22 12
75 13,0 15 19 M
100 15,0 13 17 9
100 18,0 M 14 8
LED E14 Kerzenform 25 30 67 83 40
25 4,0 50 63 30
40 6,0 33 42 20
40 6,0 33 42 20
LED E27/E14 Tropfenform 25 3,0 67 83 40
25 4,0 50 63 30
40 6,0 33 42 20
LED E27/E14 Reflektoren 40 4,5 44 56 27
50 55 36 45 22
40 8,5 24 29 14
40 9,5 21 26 13
40 13,0 15 19 9
LED Niedervolt Reflektoren 20 35 59 74 35
35 55 36 45 22
35 6,5 31 38 18
35 7,0 29 36 17
50 8,0 25 31 15
LED Hochvolt Reflektoren 35 35 57 7 34
35 4,0 50 63 30
50 4,5 44 56 27
50 50 40 50 24
50 54 37 46 22
LEDTube 0.6 m EVG (Leuchtstoffrohre) 18 10,5 19 24 1
LEDTube 1.2 m EVG 36 16,5 12 15 7
(Leuchtstoffréhre) 36 18,0 1 14 7
36 21,0 10 12 6
LEDTube 1.5 m EVG 18 10,5 19 24 M
(Leuchtstoffréhre) 36 16,5 12 15 7
36 18,0 1 14 7
36 21,0 10 12 6
58 22,0 9 M 5
58 26,0 8 10 5
LEDTube 1.5 m KVG/VVG 58 20,0 10 13 6
(Leuchtstoffrc’jhre) 58 23’0 9 1 5
58 25,0 8 10 5
LEDTube 1.2 m KVG/VVG 36 16,0 13 16 8
(Leuchtstoffrohre) 36 18,0 n 14 7
LEDTube 0.6 m KVG/VVG 18 8,0 25 31 15
(Leuchtstoffréhre) 18 9’0 22 28 13

E27 ... Gebrauchlichste Fassung fur Standardleuchten
GUS.3 ... Stiftsockel fur Niedervoltlampen mit 5...50 W

KVG ... Konventionelles elektromechanisches Vorschaltgerat

VVG ... Verlustarmes Vorschaltgerat

E14 ... bis 40 W (selten 60 W) mit kerzenférmigem Glaskolben
GU10 ... Drehverriegelung, Hochvoltreflektorlampen (230 V)

EVG ... Elektronisches Vorschaltgerat
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http://new.abb.com/products/de/70
http://new.abb.com/products/de/29
http://new.abb.com/products/de/36
http://new.abb.com/products/de/17
http://new.abb.com/products/de/50
http://new.abb.com/products/de/80
http://new.abb.com/products/de/25
http://new.abb.com/products/de/31
http://new.abb.com/products/de/15
http://new.abb.com/products/de/LEDHochvoltRefl
http://new.abb.com/products/de/35
http://new.abb.com/products/de/35
http://new.abb.com/products/de/57
http://new.abb.com/products/de/71
http://new.abb.com/products/de/34
http://new.abb.com/products/de/35
http://new.abb.com/products/de/40
http://new.abb.com/products/de/50
http://new.abb.com/products/de/63
http://new.abb.com/products/de/30
http://new.abb.com/products/de/50
http://new.abb.com/products/de/45
http://new.abb.com/products/de/44
http://new.abb.com/products/de/56
http://new.abb.com/products/de/27
http://new.abb.com/products/de/50
http://new.abb.com/products/de/50
http://new.abb.com/products/de/40
http://new.abb.com/products/de/50
http://new.abb.com/products/de/24
http://new.abb.com/products/de/50
http://new.abb.com/products/de/54
http://new.abb.com/products/de/37
http://new.abb.com/products/de/46
http://new.abb.com/products/de/22
http://new.abb.com/products/de/LEDTube06mEVGLe
http://new.abb.com/products/de/18
http://new.abb.com/products/de/105
http://new.abb.com/products/de/19
http://new.abb.com/products/de/24
http://new.abb.com/products/de/11
http://new.abb.com/products/de/LEDTube12mEVGLe
http://new.abb.com/products/de/LEDTube12mEVGLe
http://new.abb.com/products/de/36
http://new.abb.com/products/de/165
http://new.abb.com/products/de/12
http://new.abb.com/products/de/15
http://new.abb.com/products/de/7
http://new.abb.com/products/de/36
http://new.abb.com/products/de/180
http://new.abb.com/products/de/11
http://new.abb.com/products/de/14
http://new.abb.com/products/de/7
http://new.abb.com/products/de/36
http://new.abb.com/products/de/210
http://new.abb.com/products/de/10
http://new.abb.com/products/de/12
http://new.abb.com/products/de/6
http://new.abb.com/products/de/LEDTube15mEVGLe
http://new.abb.com/products/de/LEDTube15mEVGLe
http://new.abb.com/products/de/18
http://new.abb.com/products/de/105
http://new.abb.com/products/de/19
http://new.abb.com/products/de/24
http://new.abb.com/products/de/11
http://new.abb.com/products/de/36
http://new.abb.com/products/de/165
http://new.abb.com/products/de/12
http://new.abb.com/products/de/15
http://new.abb.com/products/de/7
http://new.abb.com/products/de/36
http://new.abb.com/products/de/180
http://new.abb.com/products/de/11
http://new.abb.com/products/de/14
http://new.abb.com/products/de/7
http://new.abb.com/products/de/36
http://new.abb.com/products/de/210
http://new.abb.com/products/de/10
http://new.abb.com/products/de/12
http://new.abb.com/products/de/6
http://new.abb.com/products/de/58
http://new.abb.com/products/de/220
http://new.abb.com/products/de/9
http://new.abb.com/products/de/11
http://new.abb.com/products/de/5
http://new.abb.com/products/de/58
http://new.abb.com/products/de/260
http://new.abb.com/products/de/8
http://new.abb.com/products/de/10
http://new.abb.com/products/de/5
http://new.abb.com/products/de/LEDTube15mKVGVV
http://new.abb.com/products/de/LEDTube15mKVGVV
http://new.abb.com/products/de/58
http://new.abb.com/products/de/200
http://new.abb.com/products/de/10
http://new.abb.com/products/de/13
http://new.abb.com/products/de/6
http://new.abb.com/products/de/58
http://new.abb.com/products/de/230
http://new.abb.com/products/de/9
http://new.abb.com/products/de/11
http://new.abb.com/products/de/5
http://new.abb.com/products/de/58
http://new.abb.com/products/de/250
http://new.abb.com/products/de/8
http://new.abb.com/products/de/10
http://new.abb.com/products/de/5
http://new.abb.com/products/de/LEDTube12mKVGVV
http://new.abb.com/products/de/LEDTube12mKVGVV
http://new.abb.com/products/de/36
http://new.abb.com/products/de/160
http://new.abb.com/products/de/13
http://new.abb.com/products/de/16
http://new.abb.com/products/de/8
http://new.abb.com/products/de/36
http://new.abb.com/products/de/180
http://new.abb.com/products/de/11
http://new.abb.com/products/de/14
http://new.abb.com/products/de/7
http://new.abb.com/products/de/LEDTube06mKVGVV
http://new.abb.com/products/de/LEDTube06mKVGVV
http://new.abb.com/products/de/18
http://new.abb.com/products/de/80
http://new.abb.com/products/de/25
http://new.abb.com/products/de/31
http://new.abb.com/products/de/15
http://new.abb.com/products/de/18
http://new.abb.com/products/de/90
http://new.abb.com/products/de/13
http://new.abb.com/products/de/E27Gebruchlichs
http://new.abb.com/products/de/E27Gebruchlichs
http://new.abb.com/products/de/E27Gebruchlichs
http://new.abb.com/products/de/E27Gebruchlichs
http://new.abb.com/products/de/E14bis40Wselten
http://new.abb.com/products/de/E14bis40Wselten
http://new.abb.com/products/de/E14bis40Wselten
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Taster, Schalter und Leuchtmelder

Eine Integration der Reiheneinbaugerdate (Aus-
schalter, Taster, Leuchtmelder) in die Untervertei-
lung bringt den Zusatznutzen einer verstandlichen
Signalisierung der Betriebszustande elektrischer
Verbraucher. Das einfache Bedienen respektive
Interpretieren der Gerdte ist durch die klar erkenn-
bare Schaltstellung (Kipphebel) und/oder eine

Elektrowdrmegerdate

Ausschalter, Taster, Taster mit LED

Manuelles, direktes oder impulsgesteuertes
Ein-/Ausschalten von zusdtzlichen Heizelementen
z.B. in Hobby-Werkstatten oder anderen Zweck-
bauten

Klimagerdate + Ventilatoren

Ausschalter oder Taster
Bedarfsgerechtes Zuschalten von Klimagerdaten
oder Bellftungsventilatoren

Wechsel- oder Gruppenschalter 1-0-II
Umschalten von Ventilatoren mit
zwei Arbeitsstufen

Gruppenschalter 1-0-lI
Umstellung Hand-0-Automatik
(von Normal auf Not-Netz)

Zustandsanzeige mittels LED-Leuchte gewdhrleis-
tet. Je nach Anlagenanforderungen kénnen weitere
Signalisierungen oder Steuerungsfunktionalitdten
fur den sicheren Betrieb in der Unterverteilung
mittels Tastern oder Leuchtmeldern eingesetzt
werden.

Beleuchtungen

Ausschalter

Als Hauptschalter fur mehrphasige Beleuchtungs-
strénge, z. B. in Hallen, groBen Kellerraumen,
Werkstatten oder bei Bauprovisorien

Taster, Taster mit LED
Befehlsgabe an Schrittschalter oder Kleinschitze
mit visueller Rlckmeldung

Signalisieren

Ausschalter mit Schaltstellungsanzeige, Taster
mit LED

Klares Signalisieren und Anzeigen der Betriebs-
zusténde von elektrischen Verbrauchern

Leuchtmelder
Phasen-Kontrollanzeige

Ein, Aus oder Gefahr signalisieren.
(Farben: z. B. Grin, Rot, Gelb)

215
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ESB/EN Installationsschitze

Steuerung liber manuelle
Ubersteuerungsfunktion

_____________

Klicken Sie!

03

o——
—1

_____________

° Eigenschaften
= o4 01 Statusanzeige ,Einfach”; Rot: AN; Grian: AUS
02 EHO4..N Hilfsschalterblock
- werkzeuglose Montage
- linksseitig ansteckbar
03 Abgeglichen auf einen einheitlichen
Das Sortiment der brummfreien Installations- Schraubendreher
schitze von ABB deckt jetzt von 16 bis 100 A ei- 04 Feld fur Aufkleber
nen groBeren Strombereich ab. Mit den géngi-
gen in Gebduden fir das Schalten und Steuern
von Beleuchtung, Heizung, Luftung, Motoren und
Pumpen eingesetzten Installationsschitzen wer-
den neue MaBstdbe bei der Gerduschreduzie-
rung gesetzt. Dank eines innovativen AC/DC-
Spulendesigns zur Eliminierung von
Brummagerduschen, einer Auswahl an Zubehor
sowie manuellen und automatischen Versionen
sorgen Installationsschitze in gerduschempfind-
lichen Umgebungen fur Sicherheit und Ruhe.

02

Produktvorteile

» Brummfrei und leise beim Schalten
» Einfache, zeitsparende Installation
» Global einsetzbar

Betriebsmodus EN-Versionen

Schalterstellung O = OFF (Aus) Schalterstellung AUTO Schalterstellung | = ON (Ein)

- - . -

\4 [ B

automatisches Rucksetzen
auf AUTO



ESB16.N

ESB20..N

ESB25..N

ESB40..N

ESB63.N

1SBC101551V0000

1SBC101552V0000

2CDC221007V0017

2CDC221008V0017

2CDC221009V0017

INSTALLATIONSGERATE
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Hauptkontakte Breite (An- Bemessungs- Typ Bestellnummer

zahl Module) steuerspannung ¥

V AC/DC

a1 T 1 24 ESB16-20N-01 1SBE111111R0120
Ely}'ﬁ'"\ 230 ESB16-20N-06 1SBETM1IR0620
A2 2 4
mooomom 1 24 ESB16-02N-01 1SBENMMNRO102
E:} """ 230 ESB16-02N-06 1SBE111111R0602
A2 R2 R4
a o 1 24 ESB16-11N-01 1SBET11111ROMN
El,}'x"" 230 ESB16-11N-06 1SBET1111R06M
A2 2 R4
A Kl 1 24 ESB20-20N-01 1SBE121111R0120
E:] N 230 ESB20-20N-06 1SBET21111R0620
A2 2 4
T 1 24 ESB20-02N-01 1SBE121111R0102
Ely} """ 230 ESB20-02N-06 1SBE121111R0602
A2 R2 R4
M e 1 24 ESB20-11N-01 1SBE121111RO111
E:}-S)"“ 230 ESB20-11N-06 1SBE121111R061
A2 2 R4
n R 24 ESB25-40N-01 1SAE231111R0140
E:}'N'"\"N"j) 230 ... 240 ESB25-40N-06 1SAE231111R0640
A2 2 4 6 8l (14)
a R Ry R R D 24 ESB25-04N-01 1SAE231111R0104
E:}“ YA 230 ... 240 ESB25-04N-06 1SAE231111R0604
A2 R2 R4 R6! R8
A RN 24 ESB25-22N-01 1SAE231111R0122
E:}-S)““ 7 230 ... 240 ESB25-22N-06 1SAE231111R0622
A2 2 R4 R6! 8|
N e 2 24 ESB25-31N-01 1SAE231111RO131
E:}- N '5)"' 230 ... 240 ESB25-31N-06 1SAE231111R0631
A2 2 R4 6 8|
TR 24 ESB25-13N-01 1SAE231111ROT13
El,}“ - '3)'" 230 ... 240 ESB25-13N-06 1SAE231111R0613
A2 R2| R4 6l R8|
A TR EE 24 ESB40-40N-01 1SAE341111R0140
E:}'S)'"\"N" 230 ESB40-40N-06 1SAE341111R0640
A2 2 4 6 8l (14)
A 1os ] 3 24 ESB40-31N-01 1SAE341111R0131
[:}—3)———— —5)--- 230 ESB40-31N-06 1SAE341111R0631
A2 2 R4 6 8|
a N EE 24 ESB63-40N-01 1SAE351111R0140
El,}'ﬁ'“\“ﬁ“' ESB63-40N-06 1SAE351111R0640
A2 2 4 6 8l (14)
At 1oL 2 230 ESB63-31N-06 1SAE351111R0631
A2 3 R4 3 8



https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE111111R0120
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE111111R0620
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE111111R0102
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE111111R0602
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE111111R0111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE111111R0611
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE121111R0120
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE121111R0620
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE121111R0102
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE121111R0602
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE121111R0111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE121111R0611
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE231111R0140
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE231111R0640
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE231111R0104
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE231111R0604
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE231111R0122
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE231111R0622
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE231111R0131
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE231111R0631
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE231111R0113
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE231111R0613
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE341111R0140
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE341111R0640
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE341111R0131
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE341111R0631
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE351111R0140
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE351111R0640
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE351111R0631
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ESB100-20N

ESB100-40N

1SBC101553V0000

EN20..N

EN25.N

EN40..N

2CDC221001V0017

EHO4.N

2CDC221003V0017

2CDC221004V0017

2CDC221010V0017

2CDC221011V0017

Hauptkontakte Breite (An- Bemessungs- Typ Bestellnummer
zahl Module) steuerspannung ¥
V AC/DC
T 09 6 24 ESB100-40N-01 1SAE661111R0140

E:}' \ "5)'"\ 230 ESB100-40N-06 1SAE66111TR0640
A2 2 4/ 6 8l (14)
n 1 3 24 ESB100-20N-01 1SAE361111R0120
Ely}' \ 230 ESB100-20N-06 1SAE361111R0620
M T 1 24 EN20-20N-01 1SBE122111R0120
EI;F'S)"'\ 230 EN20-20N-06 1SBE122111R0620
A2 2 4]
o IBEEEREE 24 EN25-40N-01 1SAE232111R0140

'3)'"\" \ 230...240 EN25-40N-06 1SAE232111R0640
A2 2 4 6 8l (14)
" o 2 24 EN25-31N-01 1SAE232111R0131
El,}' A 230 ... 240 EN25-31N-06 1SAE232111R0631
A2 2 R4! 6 8|
n R EE 24 EN40-40N-01 1SAE342111R0140

'N’"\" " 230 EN40-40N-06 1SAE342111R0640
A2 2 4 6 8l (14)
A IBEEEEE 24 EN40-31N-01 1SAE342111R0131
EI,}'S)“" N 230 EN40-31N-06 1SAE342111R0631
A2 2 R4 6 8|
Hilfskontaktblécke
Geeignet fiir Baureihe/Typ Hilfskontakte Typ Bestellnummer
ESB16..N, ESB20..N, z EHO4-11N 1SAE901901R10T
ESB25..N, ESB40..N, 3|
ESB63.N, ESB100.N, ——_f_
EN20..N, EN25..N, EN40..N .

22
» EHO04-20N 1SAE901901R1020

24



https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE661111R0140
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE661111R0640
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE361111R0120
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE361111R0620
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE122111R0120
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SBE122111R0620
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE232111R0140
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE232111R0640
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE232111R0131
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE232111R0631
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE342111R0140
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE342111R0640
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE342111R0131
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE342111R0631
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE901901R1011
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SAE901901R1020
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Geeignet fiir Baureihe/Typ

$ST31292

Beschreibung

Typ

Bestellnummer

ESB-PLK24
Plombierabdeckungen
N ESB25..N, EN25..N Plombierabdeckung ESB-PLK24 GHE3201903R0001
E ESB40..N, ESB63..N, EN40..N Plombierabdeckung ESB-PLK40/63 GHE3401903R0001
§ Distanzstiick
Q
ESB25..N, ESB40..N, ESB63..N, ESB-DIS" GHE3201902R0001
EN25..N, EN40..N
ESB-DIS

1) Werden mehrere Schutze direkt nebeneinander angeordnet und die Einschaltdauer ist langer als eine Stunde, so wird fur jedes zweite Schitz ein
Distanzstick vom Typ ESB-DIS (1/2 Modul) benétigt. Dieses ist bei einer Umgebungstemperatur von < 40 °C und bei den Typen ESB16..N, ESB/
EN20..N und ESB100 nicht erforderlich.

Hauptstromkreis — Betriebskenndaten gemé&B IEC/EN

Schutztyp ESB16..N ESB20..N/ ESB25..N/ ESB40..N/ ESB63..N ESB100..N
EN20..N EN25..N EN40..N
Bemessungsbetriebsspannung U_ 220 V DC 220 V DC 220 V DC 220 V DC 220 V DC 220 V DC
250 V AC 250 V AC 400 V AC 400 V AC 400 V AC 400 V AC
Bemessungsfrequenz DC, 50/60 Hz
Gebrauchskategorie AC-1/AC-7a
fur Lufttemperatur in Schutzndhe
< 55 °C
Bemessungsbetriebsstrom
le AC-1/AC-7a 16 A 20 A 25 A 40 A 63 A 100 A
Gebrauchskategorie AC-3/AC-7b
far Lufttemperatur in Schiutznédhe
< 55 °C
Bemessungsbetriebsstrom 230 V
le AC-3/AC-7b 1-phasig 6 A 9 A 9 A 22 A 30 A -
400 V
3-phasig - - 9 A 22 A 30 A -
Bemessungsbetriebsleistung 230 V
AC-3 1-phasig 0,9 kW 1,3 kW 1,3 kW 3,7 kw 5 kw -
400 V
3-phasig - - 4 kW 11 kW 15 kW -
Allgemeine technische Daten
Umgebungstemperatur ¥ Betrieb -25 ... +55 °C
Lagerung -40 ... +80 °C
Eigenschaften des Magnetsystems
Spulenspannungsbereich
gemafl IEC/EN60947-4-1 0,85 ... 1,1 x UC (bei O < 55 °C)
Bemessungsfrequenz Bemessungsfrequenz
Frequenzbereich Frequenzbereich
Einschaltdauer ED Einschaltdauer ED
Leistungsaufnahme der Spule Leistungsaufnahme der Spule
Mittlerer Haltewert AC 2,5 VA 2,5 VA 4 VA 4,5 VA 4,5 VA 7,5 VA
Mittlerer Haltewert DC 25 W 25 W 4 W 5 W 5 W 85 W
Mittlerer Anzugswert AC 2,5 VA 2,5 VA 4 VA 4,5 VA 60 VA 90 VA
Mittlerer Anzugswert DC 25 W 25 W 4 W 5 W 70 W 100 W



https://econfigure.de.abb.com/#/search/GHE3201903R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/GHE3401903R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/GHE3201902R0001
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Bitte beachten Sie, dass das Schalten von Lampen eine Kondensatorbelastungsanwendung ist, bei der hohe Einschaltstromspitzen
auftreten konnen. Diese werden durch die Ladnge und den Querschnitt des Drahtes, die Art des Netzteils und die Spezifikationen der
Lampenmarke beeinflusst. Zum Beispiel kénnen lange Kabel die mégliche Anzahl von Lampen pro Pol erhéhen. Die Tabelle zeigt den
zul@ssigen max. Strom fir einen Pol und bertcksichtigt bereits die Einschaltstromspitzen.

Die folgende Auswahltabelle zeigt die Stromwerte und die maximal schaltbare Kondensatorlast bei kompensierten Lampen.

Diese beiden Werte mussen bei der Auswahl von Schitzen bertcksichtigt werden.

Lampenlasttabelle

ESB16..N ESB20..N ESB25.N [ESB40.N ESB63..N ESB100..N
EN20..N EN25..N EN40..N

Zuldssige Kompensationsleistung pro

Phase Cmax [pF] 45 45 100 350 500 650

Lampentypen Maximalbelastung der Strompfade wdhrend des Schaltens elektrischer
Lampen |_ [A]

Gliih- und Halogenlampen

(230 V) 4 6 7 20 30 45

Mischlampen ohne Vorschaltgerat 4 6 7 20 30 45

Leuchtstofflampen mit Einzellampe unkompensiert 14 18 22 36 56 90

herkémmlichem Vorschaltgerét Einzellampe parallelkompensiert 2 3 3,5 10 15 22
Reihenkompensation,

DUO-Schaltung 14 18 22 36 56 90

Leuchtstofflampen mit elektronischem
Vorschaltgerét oder

Kompaktleuchtstofflampen 4 6 20 30 45

LED-Lampen 4 6 20 30 45

Hochdruck-Quecksilberdampflampen Einzellampe unkompensiert 7 9 11 18 28 45

Einzellampe parallelkompensiert 2 3 3,5 10 15 22

Halogen-Metalldampflampen Einzellampe unkompensiert 7 9 11 18 28 45

Einzellampe parallelkompensiert 2 3 3,5 10 15 22

Hochdruck-Natriumdampflampen Einzellampe unkompensiert 7 9 11 18 28 45

Einzellampe parallelkompensiert 2 3 3,5 10 15 22

Niederdruck-Natriumdampflampen Einzellampe unkompensiert 7 9 11 18 28 45
Einzellampe parallelkompensiert

2 3 3,5 10 15 22

Beispiel fiir Lampenlastberechnung

Aufgrund der vielen Arten von Lampen und Vorschaltgerdten empfehlen wir, die
Strombelastung als Berechnungsbasis zu nehmen. Die Lampentabelle bertcksichtigt
bereits Einschaltstromspitzen und andere Lampenparameter. Bitte beachten Sie die
folgenden Beispiele flr eine zuverldssige Lampenberechnung.

Leuchtstofflampe mit herkdmmlichem Vorschaltgerdt, unkompensiert
Lampenbetriebsstrom | =1,5 A, Spannung U =230 V

1 Pol von ESB25..N kann mit max. 22 A belastet werden,

siehe Lampentabelle => 22 A/1,5 A = 14,66 => 14 Lampen

1 Pol von ESB20..N kann mit max. 9 A belastet werden,

siehe Lampentabelle => 9 A/1,5 A = 6 Lampen

Bitte verwenden Sie den entsprechenden Wert aus der Tabelle oben
und teilen Sie ihn durch die auf der Lampe angegebene Stromstdrke.
Dies ergibt die Anzahl Lampen, die geschaltet werden kann.

Beispiel mit Bild: ESB25..N wird fiir LED-Lampen verwendet:
7 A (=7000 mA)/ 85 mA = 82,23 => 82 Lampen



CT-D Zeitrelais

Multifunktional
einsetzbar

Die Zeitrelais der CT-D Reihe sind das Bindeglied
zwischen der Industrie- und der Installationsbau-
form. Lieferbar sind 10 Single- sowie 2 Multifunk-
tionsgerate mit 7 Zeitfunktionen fur héchste Fle-
xibilitat im Einsatz. Die Gerdte verfligen Gber 4

bzw. 7 Zeitbereiche, die von 0,05 Sekunden bis zu
100 Stunden einstellbar sind. Ihr Weitspannungs-

INSTALLATIONSGERATE

Eigenschaften
» Variantenvielfalt:
- 2 Multifunktionsrelais
- 10 singlefunktionale Zeitrelais
» Steuerspeisespannungen:
- Weitbereich: 12-240 V AC/DC
- Multibereich: 24-48 V DC, 24-240 V AC
» 4 Zeitbereiche, 0,05 s bis 10 min bzw.
» 7 Zeitbereiche, 0,05 s bis 100 h
» Baubreite von nur 175 mm
» Hellgraues Gehduse in RAL 7035
» Ger&tevarianten mit:
-1(250 V/6 A) oder 2 Wechslern (250 V/5 A)
Steuereingang: potentialbehaftete
Ansteuerung, polarisiert, parallel belastbar

eingang ermoglicht ihren weltweiten Einsatz.
Mit einer Baubreite von nur 17,5 mm sind die
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elektronischen Zeitrelais der CT-D Reihe ideal fur

den Einbau in Verteilerschranke geeignet. Das
hellgraue Gehduse (RAL 7035) passt perfekt zu
den MDRC-Produkten von ABB, wie RCBs und
MCBs.

Zeitfunktion Bemessungssteuer- Zeitbereiche Steuerein-  Ausgang Typ Bestellnummer Gewicht
speisespannung gang (1 Stk.)
kg
Multifunktional” 24-240 V AC 7 (0,05 s -100 h) v 1 Wechsler CT-MFD.12 1SVR500020R0000 0,053
24-48 V DC
Multifunktional? 12-240 V AC/DC 7 (0,055 -100 h) v 2 Wechsler CT-MFD.21 1SVR500020R1100 0,066
1 Wechsler CT-ERD.12 1SVR500100R0000 0,052
Ansprechverzégert
2 Wechsler CT-ERD.22 1SVR500100R0100 0,068
1 Wechsler CT-AHD.12 1SVR500110R0000 0,053
Ruckfallverzégert
7(0,05 s - 100 h) v 2 Wechsler ~ CT-AHD.22 1SVR500110R0100 0,066
E'T‘Sih‘“';' 24-240 V AC CT-VWD12  1SVR500130R0000 0,052
wisenen 24-48 V DC
Blinker, 1Wechsler 1 egp1 1SVR500150R0000 0052
impulsbeginnend
2x7 (0,05 s - 100 h) v CT-TGD.12 2 1SVR500160R0000 0,052
Taktgeber
2 Wechsler CT-TGD.22 2 1SVR500160R0100 0,066
Stern-Dreieck- 4(0,05's - 10 min) CT-SDD22¥  1SVR500211RO100 0,059
2 Wechsler
Schaltung CT-SAD.224  1SVR500210R0100 0,066

1) Ansprechverzogert, rickfallverzégert mit Hilfsspannung, einschaltwischend, ausschaltwischend mit Hilfsspannung.
Blinker impulsbeginnend, Blinker pausebeginnend, Impulsformer
2) Ansprech- und Ruckfallverzogerung separat einstellbar: 2 x 7 Zeitbereiche von 0,05 s - 100 h

3) Umschlagzeit 50 ms fest
4) Umschlagzeit einstellbar


https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SVR500020R0000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SVR500020R1100
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1Wechsler
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SVR500100R0000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2Wechsler
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SVR500100R0100
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1Wechsler
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SVR500110R0000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2Wechsler
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SVR500110R0100
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1Wechsler
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SVR500130R0000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SVR500150R0000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SVR500160R0000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2Wechsler
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SVR500160R0100
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2Wechsler
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SVR500211R0100
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1SVR500210R0100
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1Ansprechverzge
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1Ansprechverzge
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1Ansprechverzge
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1Ansprechverzge
https://econfigure.de.abb.com/#/search/1Ansprechverzge
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Die Verwaltung der Stromversorgung hat Prioritat. Ohne die
Messung des Verbrauchs und die Erfassung der Instrumental-
werte wie Strom, Spannung, Frequenz und Leistungen ldsst
sich die Effizienz kaum verbessern. Das Zusammenspiel der
ABB-Zdahler, Analysegerate und Stromsensoren erméglicht
die Uberwachung des gesamten Energieverbrauchs von der
Einspeisung bis in den letzten Zweig. Unsere Produkte werden
Ihnen helfen, Ihre Energiekosten zu reduzieren.
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System pro M compact® InSite

System pro M compact® InSite ist eine innovative
Energie-/Netziberwachungslésung mit
Energiemanagementfunktionen. Die Lésung
bietet hdchste Datensicherheitsstandards
(verschlUsseltes SNMP V3 und SSL-Zertifikat)
sowie kontinuierliche Upgrades dank
regelmaBiger Firmware-Updates.

Das Herzstlck ist die Steuereinheit SCU100, die
speziell entwickelt wurde, um Anwendern ein
besseres Energie- und Anlagenmanagement in
Unterverteilungen zu ermdéglichen. Sie kann
Daten von bis zu 16 Energie- und Leistungs-
messern sowie Stromsensoren zur Messung von
Abzweigen erfassen.

Die vorgefertigten, vormontierten InSite-Kit-
Pakete wurden entwickelt, um elektrische
Unterverteilungen und Endstromkreise mit
minimalem Aufwand intelligenter zu gestalten.
Jede Installation kann so leicht aufgeristet
werden. Installations- und Konfigurationszeit
werden drastisch reduziert und somit kostspielige
betriebliche Ausfallzeiten minimiert.

Eigenschaften

» Ein einziger Zugriffspunkt zur Datensammlung,
-auswertung und Anlagentberwachung

» Zusatzlicher Modbus RTU (RS-485) RTU-Port zur
Verbindung von bis zu 16 Messgerdten (Zahler,
M4M)

» Fernverfugbarkeit gesammelter Daten dank
Modbus TCP/IP und RTU zur Kommunikation
mit dem Uberwachungssystem

» Interne Stromversorgung

» LEDs zur Fehleranzeige

» Zuweisung der ID-Adresse Uber Taste

» Schraubenlose Klemmen zur vereinfachten
Installation

» Integriertes Energiemanagement Dashboard
via IP-Adresse

» Integration von bis zu 96 Sensoren &

I/O Modulen

Um die Uberwachung und Steuerung der
gesamten Energieverteilung zu ermoglichen, wird
das Sortiment durch eine flexible Auswahl an
Ein- und Ausgangsmodulen vervollstandigt, die
einfach an das Zubehér von System pro M
compact® sowie an andere DIN-Schienen-
Produkte mit digitalen Ein- oder Ausgdngen
angeschlossen werden kénnen. Sie kénnen auch
an Impulszdhler (z.B. Gas- oder Wasserzdhler)
angeschlossen werden, um den Verbrauch der
Versorgungsunternehmen zu erfassen.

Verfiigbare Funktionalitdten, u.a.

» Uberwachung der Anlage

» Analyse historischer Daten

» Kundenspezifische Alarme

» Implementierung automatisierter MafBnahmen
zur Senkung des Energieverbrauchs,
Identifikation potentieller Risiken und
Gewadbhrleistung der Betriebskontinuitat
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S

Cloud Webserver
ABB Ability™
°
° :
‘
Modbus TCF/IP
................... InSite-Bus ...
Modbus RTU
] 0 é
% Kontrolleinheit SCU 100
Lkl |
Endstromkreistiberwachung
Energiezéhler und mittels CMS-Modulen I/O-Module
Netzanalysegerdte
L4
é
Zubehér und andere
Installationsgeréte
wie Signal- und
Hilfskontakte,
Schiitze, und Relais
Kompatible ABB-Gerdte
Uberstromschutz (Sicherungsautomaten) Fehlerstrom-Schutz Leistungsschalter
S 200 F 200 Trax XT
SN 201 DDA 200, DDA 800
S 200 80-100 A DS 201, DS 202, DS 203, DS 200, DS 800
S 750 DR DSE, DSN
S 700
S 800
Bezeichnung Typ Bestellnummer
Steuereinheit SCU100 2CCG000242R0001
Digitales Eingangsmodul DM 2CCG000245R0001
Digitales Ausgabemodul DMO0O 2CCG000246R0O001
Digitales Ein- und Ausgabemodul DM10 2CCG000247R0001
Flachkabel 5m INS105 2CCG000243R0001

Steckverbinder-Satz INS135 2CCG000244R000



https://econfigure.de.abb.com/#/search/KompatibleABBGe
https://econfigure.de.abb.com/#/search/berstromschutzS
https://econfigure.de.abb.com/#/search/FehlerstromSchu
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Leistungsschalt
https://econfigure.de.abb.com/#/search/TmaxXT
https://econfigure.de.abb.com/#/search/DDA200DDA800
https://econfigure.de.abb.com/#/search/S20080100A
https://econfigure.de.abb.com/#/search/DS201DS202DS203
https://econfigure.de.abb.com/#/search/S750DR
https://econfigure.de.abb.com/#/search/DSEDSN
https://econfigure.de.abb.com/#/search/S700
https://econfigure.de.abb.com/#/search/S800
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bezeichnung
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Typ
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Bestellnummer
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Steuereinheit
https://econfigure.de.abb.com/#/search/SCU100
https://econfigure.de.abb.com/#/search/DigitalesEingan
https://econfigure.de.abb.com/#/search/DM11
https://econfigure.de.abb.com/#/search/DigitalesAusgab
https://econfigure.de.abb.com/#/search/DM00
https://econfigure.de.abb.com/#/search/DigitalesEinund
https://econfigure.de.abb.com/#/search/DM10
https://econfigure.de.abb.com/#/search/Flachkabel5m
https://econfigure.de.abb.com/#/search/INS105
https://econfigure.de.abb.com/#/search/SteckverbinderS
https://econfigure.de.abb.com/#/search/INS135
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CMS - Stromkreistberwachungssystem

Beispielabbildung:
Control Unit CMS-700
in Kombination mit
CMS Open-Core
Sensoren

Eigenschaften

Das CMS ist ein kompaktes Mehrkanal-Mess-
system zur Uberwachung von Gleich- und Wech-
selstromen im Endstromkreis. Das Messsystem
besteht aus einer Verarbeitungseinheit (Control
Unit) und Sensoren. Die Komponenten kénnen
ganz einfach und sehr Ubersichtlich innerhalb
von Schalt- und Verteilerschrénken montiert wer-
den. Besonderer Wert wurde bei der Entwicklung
auf eine gréoBRtmaogliche Anwenderfreundlichkeit,
einen grof3en Messbereich (bis zu 160 A) und ska-
lierbare Lésungen fur jede Anwendung gelegt.
Durch das besondere Design eignet sich das Sys-
tem zudem ideal als einfache Nachristlésung far
bereits vorhandene Installationen.

Control Unit CMS-600

Merkmale

» Integrierter Webserver zur Visualisierung

» Einfache Verbindung der Sensoren mit der
Control Unit ohne Spezialwerkzeug

» Anschluss aller Sensoren an die Steuer-
einheit mittels flexibler Flachbandleitung und
Schneidklemmen

» Sensoren genau dort platzierbar, wo eine
Messung erforderlich ist

» Einfache Initialisierung

» GewUnschte Sensor-Kennung Uber die Cont-
rol Unit zugewiesen

» Approbationen: [EC 61010-1 und UL 508/
CSA C222 No 14

Die Control Unit ist eine Art Rechen- und Kom-
munikationszentrale, die je nach eingebautem
Gerat die unterschiedlichen Messdaten der
Sensoren auswertet und Uber die integrierten
Schnittstellen zur Verfligung stellt. Je nach An-
wendungen stehen drei unterschiedliche Gerdte
zur Auswahl: CMS-600, CMS-700 und CMS-770.
An einer Bus-Schnittstelle kénnen bis zu 32 Sen-
soren mit der Control Unit verbunden werden.
CMS 600 kann so mit 64 (2x32) Sensoren, CMS-
700 mit 96 (3x32) Sensoren verbunden werden

Control Unit CMS-700

MESSWERTE

Netzstromversorgung

Strom

Leistung

Energie

Integriertes Netzteil

Leistungsfaktor

A N N N N S

SCHNITTSTELLEN

RS-485

«

LAN

WLAN

PROTOKOLLE

Modbus RTU

Modbus TCP

SNMP

VISUALISIERUNG

Integrierter Webserver

Touch Display

Daten Export CSV




Systemkomponenten

Sensor-Montagearten
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System pro M,
SMISSLINE

fur alle LS, FI & FI-LS mit

Doppelstockklemme

S800
fur alle SB00-Gerdte mit
Kafigklemme

DIN-Schiene
universell einsetzbar

Kabelbinder,
universell einsetzbar

Open-Core Sensoren

AC Genauigkeit* < +1.0 %
Die Verlegeart hat Einfluss
auf die Genauigkeit.

18 mm Baubreite

CMS-120xx (80 A) CMS-120PS CMS-120DR CMS-120CA
CMS-121xx (40 A) CMS-121PS CMS-121DR CMS-121CA

CMS-122xx (20 A) CMS-122PS CMS-122DR CMS-122CA

Solid-Core Sensoren

AC Genauigkeit*

<+0.5%

18 mm Baubreite

CMS-100xx (80A) CMS-100PS CMS-100S8 CMS-100DR CMS-100CA
CMS-101xx (40A) CMS-101PS CMS-101S8 CMS-101DR CMS-101CA

CMS-102xx (20A) CMS-102PS CMS-102S8 CMS-102DR CMS-102CA

25 mm Baubreite

CMS-200xx (160A) CMS-200S8 CMS-200DR CMS-200CA
CMS-201xx (80A) CMS-201S8 CMS-201DR CMS-201CA
CMS-202xx (40A) CMS-202S8 CMS-202DR CMS-202CA

*Alle Genauigkeitsangaben beziehen sich auf den jeweiligen Messbereichsendwert und sind fur 25°C gultig.
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CMS Strommesssystem

Gewicht
Produkte GTIN 7612271 EAN Art.-Nr.: Bestell-Nr.: 1Stiick kg  Verpackungseinheit Stiick
OPEN-CORE SENSOREN
Open-Core Sensoren 18 mm fiir pro M & SMISSLINE Installationsger&te mit Doppelstockklemmen
80A 452957 CMS-120PS 2CCA880210R0001 0,012 1
40A 452971 CMS-121PS 2CCA880211R0001 0,012 1
20A 452995 CMS-122PS 2CCA880212R0001 0,012 1
Open-Core Sensoren 18 mm fiir Hutschienenmontage (universell einsetzbar)
80A 453077 CMS-120DR 2CCA880240R0001 0,015 1
40A 453091 CMS-121DR 2CCA880241R0001 0,015 1
20A 453114 CMS-122DR 2CCA880242R0001 0,015 1
Open-Core Sensoren 18 mm fiir Kabelmontage (universell einsetzbar)
80A 453015 CMS-120CA 2CCA880220R0001 0,0Mm 1
40A 453039 CMS-121CA 2CCA880221R0001 0,0Mm 1
20A 453053 CMS-122CA 2CCA880222R0001 0,0M 1
SOLID-CORE SENSOREN
Solid-Core Sensoren 18 mm fiir pro M & SMISSLINE Installationsgeréte mit Doppelstockklemmen
80A 419202 CMS-100PS 2CCA880100R0001 0,012 1
40A 419219 CMS-101PS 2CCA880101R0001 0,012 1
20A 419226 CMS-102PS 2CCA880102R0001 0,012 1
Solid-Core Sensoren 18 mm fiir S800 Installationsgerdate mit Kafigklemmenanschluss
80A 426552 CMS-100S8 2CCA880124R0001 0,014 1
40A 426569 CMS-101S8 2CCA880125R0001 0,014 1
20A 426576 CMS-102S8 2CCA880126R0001 0,014 1
Solid-Core Sensoren 18 mm fiir Hutschienenmontage (universell einsetzbar)
80A 426583 CMS-100DR 2CCA880128R0001 0,015 1
40A 426590 CMS-101DR 2CCA880129R0001 0,015 1
20A 426606 CMS-102DR 2CCA880130R0001 0,015 1
Solid-Core Sensoren 18 mm fiir Kabelmontage (universell einsetzbar)
80A 426613 CMS-100CA 2CCA880107R0001 0,0Mm 1
40A 426620 CMS-101CA 2CCA880108R0001 0,0M 1
20A 426637 CMS-102CA 2CCA880109R0001 0,0M 1
Solid-Core Sensoren 25 mm fiir S800 Installationsgerate mit Kafigklemmenanschluss
160A 426644 CMS-200S8 2CCA880136R0001 0,028 1
80A 426651 CMS-201S8 2CCA880137R0001 0,028 1
40A 426668 CMS-202S8 2CCA880138R0001 0,028 1
Solid-Core Sensoren 25 mm fiir Hutschienenmontage (universell einsetzbar)
160A 426675 CMS-200DR 2CCA880132R0001 0,030 1
80A 426682 CMS-201DR 2CCA880133R0001 0,030 1
40A 426699 CMS-202DR 2CCA880134R0001 0,030 1
Solid-Core Sensoren 25 mm fiir Kabelmontage (universell einsetzbar)
160A 426705 CMS-200CA 2CCA880117R0001 0,026 1
80A 426712 CMS-201CA 2CCA880118R0001 0,026 1
40A 426729 CMS-202CA 2CCA880119R0001 0,026 1
CONTROL UNITS
Control Unit CMS-600 418700 CMS-600 2CCA880000R0001 0,153 1
Control Unit CMS-700 453138 CMS-700 2CCA880700R0001 0,329 1
ZUBEHOR
Flachbandkabel 2 m 419233 CMS-800 2CCA880148R0001 0,017 1

Steckerset (35 Stk,) 419240 CMS-820 2CCA880145R0001 0,024 35
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880108R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880109R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880136R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880137R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880138R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880132R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880133R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880134R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880117R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880118R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880119R0001
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880700R0001
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880145R0001
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Energiezahler

B-Serie

Eigenschaften

» Versionen fur 2-, 3- und 4-Leiternetze

» Direktanschluss bis 65 A

» Wirkenergie oder 4-Quadrantenmessung

Auch fiir den
KNX-Standard geeignet
o

Kommunikation

Energie- und Messwerte der Zahler kénnen Uber
den Impulsausgang oder die serielle Konmunika-
tion ausgelesen werden. Die Impulsausgabe
erfolgt Uber ein Halbleiterrelais, welches proporti-
onal zur gemessenen Energie Impulse generiert.
Die Energiezdhler sind optional mit integrierten
seriellen Schnittstellen fur M-Bus oder Modbus
RTU (RS-485) erhdltlich. Alle Gerate der B-Serie
verfligen Uber eine Infrarotschnittstelle (IR) an der
linken Gerdteseite. Uber die Infrarotschnittstelle
werden die Daten mittels eines Kommunikations-
adapters ausgelesen und

anderen Systemen (z. B. KNX) fur die Weiterverar-
beitung zur Verfugung gestellt.

Messwerte

Eine Vielzahl elektrischer MessgréfRen kann aus-
gelesen werden. Je nach Version des Zd&hlers sind
folgende Daten verfugbar:

» Wirkleistung

» Scheinleistung

» Blindleistung

» Strom

» Spannung

» Frequenz

» Leistungsfaktor

» Genauigkeitsklasse B (KI. 1) oder C (KI. 0,5 S)
» Geringe Verlustleistung

» Wandleranschluss 1, 2 oder 5 A

» Alarmfunktion

» Weiter Temperaturbereich

» Bis zu 4 Tarife

ANWENDUNGEN

Energie- und Leistungsmessung in Industrie-, Wohn-
und Zweckgebduden

Abrechnungsanwendungen und Kostenstellenanalyse

Bereitstellen der Daten fur Energiemanagementsysteme

Eingdnge und Ausgédnge

Eingdnge kénnen zum Beispiel zum Erfassen von
Impulsen anderer Zahler oder von Statussignalen
externer Gerdte genutzt werden. Ausgénge kon-
nen als Impulsausgdnge oder zum Steuern
externer Gerdte wie Kontaktgeber oder Alarm-
anzeigen verwendet werden (angeschlossen Uber
ein externes Relais).

Approbationen

Die Zahler der B-Serie verfugen Uber eine Typ-
Approbation nach IEC und sind nach MID
zugelassen und gepruft.

Tarife

Die Gerdate verfugen optional Uber bis zu 4 Tarife.
Diese kdnnen wahlweise Uber die Eingéinge am
Gerdat oder Uber Kommunikation gesteuert
werden.
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Strom- und Messwandlerzahler

Genauig- Kommu-
Produkte Spannung V keitsklasse Ein-/Ausgéinge  nikation Typ Bestellnummer
B21 Wechselstromzdhler, einphasig (1 + N)
Direktanschluss bis 65 A. Mit Messwerten und Stahl H
Alarmfunktion. Wirkenergiemessung
Kommunikation: Infrarotschnittstelle. 1x230VAC  BI(KII) Impul - B21111-100  2CMAIO0149RI000
Optionale Schnittstellen: M-Bus, RS-485 X ) mpulsausgang
(MOdbUS RTU (RS—ASS) oder EQ-Bus einste\lbor). RS-485 B21 112 - 100 2CMAT00150R1000
Breite: 2 DIN-Module.
Gepruft und zugelassen gemaB MID und IEC. M-Bus B21113 - 100 2CMA100151R1000
Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter der Dokumentnummer 2CDC512084D0101. Bronze
4-Quadrantenmessung (Wirk- und Blindenergiemessung, Lieferung und Bezug)
Abmessungen in mm 3x B (KI1) Impulsausgang ~ RS-485  B21212 - 100  2CMAIO0149R1000
— 230/400 V AC Blindenergie KI. 2
[ Silber
1l 4-Quadrantenmessung, Zwischenzdhler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung Uber Eingéinge und Kommunikation
= 1x230 VAC B (K1) 2 Ausgdnge, - B21311-100 2CMAI00154R1000
o a Blindenergie KI. 2 2 Eingdnge
- s RS-485  B21312-100 2CMAIO0155RI000
“ M-Bus B21313 - 100 2CMAI00156R1000
B23 Drehstromzéhler, dreiphasig (3 + N)
Direktanschluss bis 65 A. Mit Messwerten und Stahl I
Alarmfunktion. Fur 3- und 4-Leiteranschluss. Wirkenergiemessung
Kommunikation: Infrarotschnittstelle.
Optionale Schnittstellen: M-Bus, RS-485 3x230/400VAC B (KL1) Impulsausgang - B23111-100 2CMAI00163R1000
(Modbus RTU (RS-485) oder EQ-Bus einstellbor), RS-485 B23 112 - 100 2CMA100164R1000
Breite: 4 DIN-Module.
Gepruft und zugelassen gemdaB MID und IEC. M-Bus B23 113 - 100 2CMAI00165R1000
Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter der Dokumentnummer 2CDC512084D0101. Bronze
4-Quadrantenmessung (Wirk- und Blindenergiemessung, Lieferung und Bezug)
Abmessungen in mm 3x B (K1) Impulsausgang  RS-485 B23 212 - 100 2CMAI00166R1000
230/400 V AC  Blindenergie KI. 2
Silber I

4-Quadrantenmessung, Zwischenzdhler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung Uber Eingdnge und Kommunikation

3x230/400V AC B (KL1) 2 Ausgdnge, - B23 311-100 2CMA100168R1000
Blindenergie KI. 2 2 Eingdnge

w RS-485 B23 312 - 100 2CMAI100169R1000
M-Bus B23 313 - 100 2CMAI100170R1000
B24 Messwandlerzdhler, dreiphasig (3 + N)
Wandleranschluss CT, 1(6) A. Mit Messwerten und Stahl I
Alarmfunktion. Fir 3- und 4-Leiteranschluss. Wirkenergiemessung
Kommunikation: Infrarotschnittstelle.
Optionale Schnittstellen: M-Bus, RS-485 3x230/400VAC B (KL1) Impulsausgang - B24 111 - 100 2CMA100177R1000
(MOdbUS RTU (RS’485) oder EQ-Bus einstellbor). RS-485 B24 112 - 100 2CMA100178R1000
Breite: 4 DIN-Module.
Gepruft und zugelassen gemdaB MID und IEC. M-Bus B24 113 - 100 2CMA100179R1000
Weitere Informationen finden Sie im Internet
unter der Dokumentnummer 2CDC512084D0101. Bronze
4-Quadrantenmessung (Wirk- und Blindenergiemessung, Lieferung und Bezug)
Abmessungen in mm 3x230/400 VAC B (KL) Impulsausgang  RS-485  B24 212 - 100 2CMAI00180R1000

Blindenergie KI. 2

Silber

4-Quadrantenmessung, Zwischenzahler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung Uber Eingdnge und Kommunikation

3x230/400VAC C(KLL.0O5S) 2 Ausgdnge, - B24 351-100 2CMAI100182R1000
Blindenergie KI. 2 2 Eingdnge

RS-485 B24 352 - 100 2CMA100183R1000

M-Bus B24 353 - 100 2CMAI00184R1000



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100149R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100150R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100151R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100149R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100154R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100155R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100156R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100163R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100164R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100165R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100166R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100168R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100169R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100170R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100177R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100178R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100179R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100180R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100182R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100183R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100184R1000
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Anschlussbilder B-Serie
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Energie Analyzer

s

Energiemanagement in seiner
innovativsten Form .
°... Uber Gateways und Schnittstellen lassen sich

Messwerte von ABB Energiezdhlern in Systeme
zur Fernauslesung, Visualisierung, Abrechnung,
Uberwachung etc. einbinden. Die Kommuni-
kation erfolgt dabei Uber géngige Schnittstellen
(z. B. Infrarot, M-Bus TP, RS-485) und Protokolle
(z.B. IP, KNX, M-Bus). ABB bietet hierfur ver-
schiedene Lésungen, die den Betreiber Zeit
und Geld sparen.

owsster  owsieat  GOLRL Gty
Produkte (RS-485) (RS-485)
Maximale Anzahl der Zahler 16 64 16 64
Datenprotokollierung v v v v
Web-Ul fur Konfiguration v v v v
Web-Ul fur Energieanalyse v v v v
Individuelle Instrumententafel v v v v
Verlaufsdaten v v v v
Analyse fur Kostenaufteilung v v v v
Verbraucher und Zeitrdume vergleichen v v v v
Beschreibung
Energiemanagement-Ldésung zum Erfassen, face bietet grafische Analysefunktionen wie z. B.
Speichern, Anzeigen und Analysieren von Ver- Dashboard, historische Daten, Momentanwerte,
brauchsdaten von bis zu 16 bzw. 64 Elektrizitats-, Vergleichsfunktionen, Kostenzuordnung nach Ver-
Gas-, Wasser- oder Warmezdahlern Gber M-Bus brauchergruppen u.v.m.
oder Modbus RTU (RS-485). Das Nutzerinter-
BESTELLANGABEN
Anzahl Gewicht VPE
Energiezéhler Typ Bestellnummer Preis (1Stk.) kg Stk.
M-BUS
16 QA/S3.16.1 2CDG110226R001M 57300 € 0,150 1
64 QA/S3.64.1 2CDG110227R00M 983,00 € 0,150 1
MODBUS RTU (RS-485)
16 QA/S4.161 2CDG110228R0O01M1 573,00 € 0,150 1

64 QA/S4.64.1 2CDGT110229R00™M 983,00 € 0,150 1



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDG110226R0011
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDG110227R0011
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDG110228R0011
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDG110229R0011

ENERGIEMANAGEMENT

Mit den neuen Energy Analyzern EQmatic bietet Die Inbetriebnahme sowie Auswertung und Ana-
ABB erstmals eine Losung, um Verbrauchsdaten lyse der Daten erfolgen Uber das webbasierte

von Elektrizitats-, Gas-, Wasser- und Warme- grafische Nutzerinterface. Hierbei stehen diverse
zahlern zu speichern, anzuzeigen und zu analy- Analysefunktionen wie z. B. historische Daten, Ver-
sieren. Somit kénnen Energieflisse und Kosten im gleichsfunktionen, Kostenanalyse, Momentanwer-
Gebdude beobachtet und transparent gemacht te etc. zur Verfiigung. Fir eine schnelle Ubersicht
werden. Dies dient zur Steigerung der Energieef- kénnen Uber das Dashboard diverse Werte und
fizienz und als Grundlage fur weitere betriebliche Analysen individuell konfiguriert und angeordnet
Optimierungen, angelehnt an die Energiema- werden.

nagementnorm ISO 50001
Fur die weitere Verarbeitung der Zahlerdaten
stehen diverse Exportfunktionen zur Verfigung.

Anschlussdiagramm MaBzeichnung

QA/S 3.64.1

Meter/ Meter/ Meter/ Meter/
Slave Slave Slave Slave
1 2 3 n

- 58 - - 70
435 |55
02 % 03
M-Bus LAN 04 y E
ﬁ o5 [
OLAN/LINK —
omee ——— 06 o| v
| <
\Bus - 07
L 08 ¥ \ ~

\\ Ll =
@ Us =100 - 240V AC
astin =50/60Hz
2

1

no function

01 Anschluss Versorgungsspannung Us 05 LED LAN/LINK (gelb)

02 Anschluss M-Bus Slaves/Zahler 06 LED M-Bus (gelb)

03 Anschluss Ethernet/LAN 07 Reset-Taste (hinter Schildtrager)
04 LED ON (grin) 08 Schildtrager
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ANLAGEN FUR UNTER-
BRECHUNGSFREIE
STROMVERSORGUNG

Als Innovations- und Technologiefihrer liefert ABB
Power-Protection-Lé&sungen an viele weltweit fihrende
Unternehmen, die eine kontinuierliche Produktion und
einen stoérungsfreien Betrieb kritischer IT-Systeme und
Kommunikationsanwendungen im globalen Mal3stab
sicherstellen. Wenn es um Computerrdume und grol3e
Rechenzentren oder den Schutz kompletter Industrie-
anlagen geht, hat ABB die passenden USV-Systeme oder
Spannungsaufbereitungstechnik.
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Produktlberblick USV-Systeme
von 1 kVA bis 5 MVA

Produkte

PowerValue LI Up / Pro

PowerValue 11T G2

PowerValue 11 RT

PowerValue 11/31 T

ALLGEMEINE DATEN

Bemessungsleistung des 600/800/1000/1500/2000 VA 1/2/3/6 /10 kVA 1/2/3/6/10 kVA 10/20 kVA
USV-Rahmens

Bemessungsleistung des - - - -
USV-Moduls

Bemessungs-Leistungsfaktor 0,6 / 0,7 (modellabhangig) 0,9 (1-3 kVA) 1,0 09
USV-Ausgang 1,0 (6-10 kVA)

Max. Anzahl paralleler
Rahmen

Bis zu 3 USV Anlagen
(6-10 kVA)

Bis zu 3 USV Anlagen
(6-10 kVA)

Bis zu 4 USV Anlagen

Hochstzahl paralleler Module
innerhalb der Rahmen

Max. Systemleistung - 30 kW 30 kW 80 kVA
Verdrahtung 1-ph + N + PE 1-ph + N + PE 1-ph+N+PE 1-ph oder 3-ph+N+PE
(wahlbar)
USV-Typ Standalone-Tower Standalone-Tower Tower oder Rack Standalone-Tower
(konvertierbar)

Topologie Line-interactive Online-Doppelwandlung Online-Doppelwandlung Online-Doppelwandlung

EINGANG

Eingangsnennspannung 230 VAC 220/230/240 V AC (1-3 kVA) 208/220/230/240V AC 220/380/230/400/
208/220/230/240 V AC 240/415V AC
(6-10 kVA)

Spannungsbereich 170-280 V AC 100-300 V AC (1-3 kVA) 120-300 VAC (1-3 kVA) 1-ph 110-276V AC
100-276 V AC (6-10 kVA) 100-276 VAC (6-10 kVA) 3-ph 190-486V AC

Frequenzbereich 50/ 60 Hz 45 - 55 Hz 45 - 55 Hz 45 - 55 Hz
fur Systeme mit 50 Hz fur Systeme mit 50 Hz fur Systeme mit 50 Hz
54 - 66 Hz 54 - 66 Hz 54 - 66 Hz
fur Systeme mit 60 Hz fur Systeme mit 60 Hz wflr Systeme mit 60 Hz
40 - 70 Hz bei Last <60 % 40 - 70 Hz bei Last <60 % 40 - 70 Hz bei Last <60 %
(6-10 kVA) (6-10 kVA) (6-10 kVA)

Gesamte harmonische - 5 % (1-3kVA) <5 % (1-3 kVA) <5%

Verzerrung bei 100 % Last < 3 % (6-10 kVA) <3 % (6-10 kVA)

Leistungsfaktor bei - >0,99 (1-3 kVA) >0.99 (1-3 kVA) >0,99

100 % Last >0,995 (6-10 kVA) >0.995 (6-10 kVA)

AUSGANG

Bemessungs-Ausgangs- 230 V AC 220/230/240 V AC (1-3 kVA) 208/220/230/240V AC 220/230/240V AC

spannung
(lastabhangig)

208/220/230/240 V AC
(6-10 kVA)

Gesamte harmonische Ver-
zerrung der Spannung (bei
linearer Last)

<2 % (1-3 kVA)
< 1% (6-10 kVA)

<2 % (1-3 kVA)
<1 % (6-10 kVA)

<2 %

Bemessungsfrequenz

50 oder 60 Hz (wahlbar)

50 oder 60 Hz (wahlbar)

50 oder 60 Hz (wahlbar)

50 oder 60Hz (wé&hlbar)

WIRKUNGSGRAD

Line-interactive

>95 % (Normalmodus)

Doppelwandlung - Bis zu 91% (1-3 kVA) Bis zu 92 % (1-3 kVA) Bis zu 94 %
Bis zu 95% (6-10 kVA) Bis zu 95 % (6-10 kVA)

Ecomodus - Bis zu 98 % Bis zu 98 % Bis zu 97%

KOMMUNIKATION -

Benutzeroberflache Touchscreen-LCD (Up), LCD LCD LCD LCD+LEDs

(Pro)

Kommunikationsanschlisse

USB, RS232

USB, RS-232, SNMP-Slot,
potenzialfreie Kontakte

USB, RS-232, SNMP-Slot,
potenzialfreie Kontakte

USB, RS-232, SNMP-Slot,
potenzialfreie Kontakte
(optional)

Software

Uberwachungs- und Abschalt-Software erhdltlich




PowerScale

PowerWave 33
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10/15/20/25/30/40/50kVA

60/80/100/120/160/200/ 250/300/400/500kW

160 /200 /320 / 400 / 600 / 800 kW

09

1.0

1.0

Bis zu 20 USV Anlagen

Bis zu 10 USV Anlagen

Bis zu 6 USV Anlagen

1000 kVA

5000 kW

4800 kW

3ph+N+PE

3ph+N+PE

3ph+N+PE

Standalone-Tower

Standalone-Tower

Standalone-Tower

Online-Doppelwandlung

Online-Doppelwandlung

Online-Doppelwandlung

220/380, 230/400,
240/415V AC

220/380, 230/400,
240/415V AC

220/380, 230/400,
240/415V AC

161/280-264/460V AC

138/240-264/460V AC

196/340 - 265/460 V AC

35-70Hz 35-70Hz 45-66 Hz
<3 % <4 % <3 %
>0,99 >0,99 20,99

220/380, 230/400,
240/415V AC

220/380, 230/400,
240/415V AC

220/380, 230/400,
240/415V AC

<2 %

<2 %

<25 %

50 oder 60Hz (wéhlbar)

50 oder 60Hz (wahlbar)

50 oder 60Hz (w&hlbar)

Bis zu 95,5 % Bis zu 96 % Bis zu 96,8 %
98 % 99 % Bis zu 98,9 %
LCD + Blindschaltbild Grafischer Touchscreen (optional bei 160-200 kW), Grafisches System-LCD mit Touchscreen

LCD+Blindschaltbild (nur bei 60-200 kW)

USB (optional), RS-232, SNMP-Slot, potenzialfreie  USB, RS-232, SNMP-Slot, potenzialfreie Kontakte RS232, SNMP (Modbus IP, RS232, RS485 und
Kontakte (optional) BacNet IP)

Uberwachungs- und Abschalt-Software erhaltlich
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Produkte DPA UPScale RI DPA UPScale ST DPA 250 s4 Conceptpower DPA500
ALLGEMEINE DATEN

Bemessungsleistung des 10/20/40/80 kW 40/60/80/120/200 kW 300 kW 500kW

USV-Rahmens

Bemessungsleistung des 10/20kW 10/20kW 50 kW 100kW

USV-Moduls

Bemessungs-Leistungsfaktor 1.0 1.0 1.0 1.0

USV-Ausgang

Max. Anzahl paralleler
Rahmen

119 Zoll Einbau

Bis zu 4 Schranke

Bis zu 5 Schranke

Bis zu 6 Schranke

Hochstzahl paralleler Module 4 Module 20 Module 30 Module 30 Module

innerhalb der Rahmen

Max. Systemleistung 80 kW 400 kW 1500 kW 3000 kW

Verdrahtung 3ph+N+PE 3ph+N+PE 3ph+N+PE 3ph+N+PE

USV-Typ Modular (DPA) Modular (DPA) Modular (DPA) Modular (DPA)
Topologie Online-Doppelwandlung Online-Doppelwandlung Online-Doppelwandlung Online-Doppelwandlung
EINGANG

Eingangsnennspannung

220/380, 230/400,
240/415V AC

220/380, 230/400,
240/415V AC

220/380, 230/400,
240/415V AC

220/380, 230/400,
240/415V AC

Spannungsbereich

150/260- 264/460V AC

150/260-264/460V AC

161/280-264/460V AC

161/280-264/460V AC

Frequenzbereich 35-70Hz 35-70Hz 35-70Hz 35-70Hz
Gesamte harmonische <3 % <3 % <3 % <35 %
Verzerrung bei 100 % Last

Leistungsfaktor bei >0,99 >0,99 >0,99 >0,99

100 % Last

AUSGANG

Bemessungs-Ausgangs-

220/380, 230/400,

220/380, 230/400,

220/380, 230/400,

220/380, 230/400,

spannung 240/415V AC 240/415V AC 240/415V AC 240/415V AC
(lastabhéngig)
Gesamte harmonische Ver- <15 % <15 % <2 % <2 %

zerrung der Spannung (bei
linearer Last)

Bemessungsfrequenz

50 oder 60 Hz (wahlbar)

50 oder 60 Hz (wahlbar)

50 oder 60 Hz (wahlbar)

50 oder 60Hz (w&hlbar)

WIRKUNGSGRAD

Line-interactive

Doppelwandlung Bis zu 96 % Bis zu 96 % Bis zu 97,6 % Bis zu 96 %
Moduleffizienz,
bis zu 97,4 %
Systemeffizienz
Ecomodus 98 % 98 % 99 % 99 %
KOMMUNIKATION
Benutzeroberflache LCD auf Modiulebene+Blind- LCD auf Modulebene+Blind- LCD auf LCD auf Modulebene+Blind-

schaltbild, Remote-Systemdis-
play optional

schaltbild, grafisches System-
display

Modulebene+Blindschaltbild,
grafisches Systemdisplay

schaltbild, grafisches Sys-
temdisplay

Kommunikationsanschlisse

USB, RS-232, SNMP-Slot,
potenzialfreie Kontakte

USB, RS-232, SNMP-Slot, poten-

zialfreie Kontakte

USB, RS-232, SNMP-Slot,
potenzialfreie Kontakte

USB, RS-232, SNMP-Slot,
potenzialfreie Kontakte

Software

Uberwachungs- und Abschalt-Software erhdltlich




PowerLine DPA |EC SG-Serie
20 - 120 kVA (3ph); 20 - 80 kVA (1ph) 10-500kVA
20 - 40 kVA -

1.0 0.9

2 (Redundanz)

Bis zu 6 Schranke

6 -
120 kVA 3000 kVA
3ph + N + PE (3ph); 1ph + N + PE (1ph) 3ph + N + PE

Modular (DPA)

Standalone-Tower

Online-Doppelwandlung

Online-Doppelwandlung

400/230 V AC, weitere auf Anfrage

380/400/415 V AC

Far Lasten <100 % (15 %, +10 %), 340-460 V AC
<80 % (20 %, +10 %), < 60 % (-25 %, +10 %)

35-70 Hz 45-66 Hz

<4 % <2 %

0.99 0.99

400/230 V AC (3ph); 230 V AC (1ph)

3x 380/400/415 V AC

<2 %

<15 %

50 oder 60Hz (wé&hlbar)

50 oder 60Hz (wahlbar)

Bis zu 96 %

Bis zu 94,6 %

98,5 %

Bis zu 98,7 % (eBoost)

Grafisches Systemdisplay (HMI) + USV-Modul mit
LCD

Grafisches System-LCD

SNMP; ModBus; potenzialfreie Kontakte

RS232, SNMP (Modbus IP, RS$232, RS485 und
BacNet IP)

Uberwachungs- und Abschalt-Software erhdaltlich

POWER VALUES
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16

UNTERSTUTZUNG DURCH
BUSCH-JAEGER UND ABB

Auf gute Zusammenarbeit. Neben leistungsstarken und
vielseitigen Produkten bieten wir unseren Partnern eine Reihe
von hilfreichen Zusatzservices und Verkaufsunterstitzung an.
Zum Beispiel durch individualisierte Werbemittel, praktische
Online-Tools fur den Endkunden, das umfangreiche Excel-
lence-Portal fur alle Partner oder den personalisierbaren
Bemusterungskatalog fir das eigene Bauvorhaben.
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Smarter Home Kompetenz

Crossmediale Kampagne

Unsere Kaompagne Smarter Home prasentiert
unsere grof3e Vielfalt an smarten Systemen. Im
Mittelpunkt steht vor allem Ihr Know-how als
Elektroinstallateur.

Smarter Home ist eine crossmediale Kampagne
mit der wir Kunden gezielt und individuell tber
alle Kommunikationskandle hinweg ansprechen.

» Smarter Home Website

» Smarter Home Konfigurator
» Smarter Home Broschure

» Smarter Home Anzeigen

Unsere Kompetenz
Die ganze Vielfalt

Profi inklusive
Preis & Leistung
MarktfUhrer




Mehr Service online

Auf unserer neuen Website erfahren lhre
Kunden alles Gber das komplette Angebot
an vielfaltigen Smarter Home Lésungen
und -Produkten von Busch-Jaeger. Herz-
stlck der Website ist der Konfigurator, mit
dem Ihre Kunden ihr eigenes Smart Home
ganz nach ihren persénlichen Winschen
zusammenstellen kénnen.

You

Unsere Smarter Home Kampagne finden Sie
und Ihre Kunden auch auf unseren Social-Media-
Kandlen Facebook, Instagram und YouTube.
Mehr Informationen zu Anwendungen und Pro-
dukten, die das Leben smarter machen.

UNTERSTUTZUNG DURCH BUSCH-JAEGER 243

\

Nt

<
GERMAN

DESIGN
AWARD

2019

Smarter Home

Die Smarter Home

ausgezeichnet.

KONFIGURATOR Y

far lhre Kunden

smart-home-configurator. 4

my.busch-jaeger.de

Cad

©
fn

Fachhéndlersuche

Helfen Sie lhren Kunden bei der Wahl
ihres Smart Home Systems. Uber
yoursmarterhome.de kénnen Sie noch
leichter als Fachhandler fur Busch-
Jaeger Produkte gefunden werden.

Registrieren Sie sich einfach unter

busch-joeger/fachhaendleranmel

» Kunden gewinnen

dung.

» Auswahl zwischen mehreren Systemen
» Mit Busch-Jaeger eine starke Marke im Rucken

» Steigerung lhres Images

Smart Home Explorer
Mit dieser virtuellen

3D-Anwendung kénnen

Sie unsere realen Smart
Home Lésungen im
Raum simulieren.

2 Erhiltlich im

App Store

Kampagne, wurde
dieses Jahr mit dem
German Design Award

JETZT BEI
> (COC >
P> Google play



http://smart-home-configurator.my.busch-jaeger.de
http://smart-home-configurator.my.busch-jaeger.de
https://apps.apple.com/de/app/smart-home-explorer/id1160341481
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.buschjaeger.bjcardboardvr
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Planungsunterstitzung busch-jaeger-media.de
und busch-joeger-katalog.de

!

—J

busch-jaeger-media.de

Auf busch-jaeger-media.de stellen wir lhnen ver-
schiedene Bilddaten zur Verfigung, die Sie z.B.
zu redaktionellen, werblichen oder zu Présentati-
onszwecken nutzen durfen. Die Busch-Jaeger-
Media-Datenbank gliedert sich in die Bereiche
Komplettgerate', ,Katalogbilder” und ,Diverses".
Unter Letzterem finden Sie sowohl Interieurbilder,
Movies, Logos als auch weitere Bilder rund um
das Unternehmen Busch-Jaeger.

Folgende Formate und Qualitdtsabstufungen

stehen lhnen zum Download zur Verfiigung

» Original (Logo): ohne Farbumwandlung oder
Verdnderung

» Powerpoint (RGB 150 dpi jpg): Farbmodus
RGB zur Verwendung in PowerPoint/Word

» Print (4C jpg): Farbmodus CMYK zur Ver-
wendung im Digital- und Offsetdruck

» Web (RGB 72 dpi JPG): Farbmodus RGB
zur Verwendung im Web

busch-jaeger-katalog.de

Service bedeutet fur uns, mit all unseren Leistun-
gen, unseren Lésungen und unserem Wissen an
der Seite unserer Partner und Kunden zu sein. Ob
rund um die Uhr im Internet, tagstber per Telefon
und Fax oder nach Vereinbarung auch persénlich
vor Ort — Busch-Jaeger ist fur Sie da, wo Sie uns
gerade brauchen.

Projektplanung und Orderlisten. Der Busch-Jae-
ger-Online-Katalog bietet die komplette Uber-
sicht Uber alle Produkte und Anwendungen von
Busch-Jaeger im direkten Zugriff. Hier finden Sie
alle Produktdetails inklusive Beschreibungen und
MaRbildern.

Tipps & Tricks helfen in vielen Bereichen bereits
im Vorfeld und sorgen dafir, dass Sie vorbereitet
sind auf Ihre Installationen. So werden unnétige
Anfahrten fur Nachbesserungen oder fehlende
Teile vermieden.

Der besondere Nutzen des E-Katalogs

» Aktuelle Produkte und Archiv

» Bedienungsanleitungen

» MafRzeichnungen

» Anschlussbilder

» Software, besonders bei den KNX-Produkten

» Erweiterte Bedienungsanleitungen, z. B. fur iNet

» Artikelsuche

» Produktfotos direkt herunterladen oder Uber
Zwischenablage kopieren

» Export in diverse Formate wie CSV, TXT, RTF, PDF

» Zertifikate


http://busch-jaeger-media.de
http://busch-jaeger-katalog.de
http://busch-jaeger-media.de
http://busch-jaeger-katalog.de
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Busch-Jaeger Beschriftungstool

4

busch-jaeger-beschriftungstool.de

Schalter perfekt und schnell beschriften — einfach
online. Die Beschriftung auf Schaltern gibt Orien-
tierung und macht die richtige Nutzung leicht.
Mit unserem kostenlos nutzbaren Online-Tool ist
es besonders einfach, lhren Kunden professionell
beschriftete Schalter anzubieten. Und mit diesem
Service zu punkten.

Deutliche Vorteile

Statt schlecht passender Etiketten, mihsamer
Formatierung am Rechner oder schwer lesbarer,
oft unschéner Handbeschriftungen: perfekte Be-

schriftung mit exakter Passform im Spitzentempo.

Unter busch-jaeger-beschriftungstool.de finden
Sie alles, was Sie dafir brauchen. Das Tool fUhrt
Sie in wenigen Schritten zum Ziel. Ohne Umwege,
aber mit dem nétigen Raum fur Gestaltung und
lhre Winsche.

Schnelle Produktauswahl

Auf- oder Unterputz, wassergeschutzt, Sicher-
heitsschalter, KNX-Sensoren — Sie haben die Aus-
wahl aus dem Busch-Jaeger Schalterprogramm.
Mit wenigen Klicks gelangen Sie zum richtigen
Produkt, die Schalter werden dabei zur klaren
Orientierung immer auch im Bild gezeigt. Auf
Basis der Auswahl legt das System automatisch
das Format und die bendtigte Anzahl der Etiket-
ten pro Einheit fest, sodass GréBe und Menge
stimmen.

Beschriftung nach MaB

Nun haben Sie den gewdhlten Schalter grof3 vor
sich und kénnen Uber ein Eingabefeld den gewin-
schten Text eingeben. Direkt erhalten Sie auf dem
Schalter einen Eindruck davon, wie die Beschrif-
tung aussehen wird. Dabei kdnnen Sie z. B. Schrift-
arten, -gréBe und Anzahl der Zeilen festlegen. Zur
Auswahl steht auch die Druckoption auf Transpa-
rentfolie.

Auch die Beschriftung von Mehrfachschaltern oder
-sensoren funktioniert im Handumdrehen. Das
Tool zeigt Ihnen grafisch auf dem Schalter, wel-
cher Textbereich gerade aktiviert ist. Schlief3lich
kénnen Sie Uber die Vorschaufunktion noch einmall
alles kontrollieren.

Kostenloser Download oder glinstiger
Druckservice

Wenn Sie selbst drucken méchten, laden Sie ein-
fach kostenlos die PDF-Vorlage herunter. Oder
Sie gewinnen Zeit fur Ihr Kerngeschaft und nutzen
unseren Druckservice, bei dem wir lhnen Uberaus
glinstige Konditionen anbieten. Im Warenkorb
kénnen Sie sehen, welche Menge Sie zu welchem
Preis bestellen. Wir liefern schnell und zuverlassig.
Ubrigens: Auch wenn Sie beispielsweise Wei3 auf
Transparentfolie drucken méchten, macht unser
Druckservice das maoglich.
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Excellence-Portal

Eine Anzeige mit lhrem

eigenen Logo, ein Prospekt-
aufsteller oder eine Theken-

box - im Excellence-Portal
finden Sie viele hilfreiche
Werbemittel.

Gute Werbung, gro3e Wirkung

Jetzt wird Werbung einfach. Uber das Excellence-
Portal méchten wir unseren Partnern aus dem
Elektrohandwerk professionelle Verkaufsférde-
rungsmittel zu ausgewdhlten Themen anbieten,
die sehr einfach zu nutzen sind und dabei helfen
sollen, zusdatzlichen Umsatz zu generieren: von
der Ladenausstattung Uber starke Verkaufsférde-
rungsmalBnahmen bis hin zu Anzeigen mit Ihrem
Namen und Ihrem eigenen Logo. Nahezu jedes
Werbemittel ist individuell personalisierbar. Dar-
Uber hinaus wird das Excellence Portal quartals-
mdakig mit immer wieder neuen, spannenden
Kampagnen erweitert.

Der Zugang zu busch-jaeger-excellence.de ist
vollig unverbindlich und vielfach kostenlos, aber
er zahlt sich immer aus.

» Kostenlose Nutzung

» Kein Club, keine Vertragsbindung

» GroBBes Angebot an individuellen Werbemitteln
» Professionelle Vorlagen

» Nutzliche Hilfen im Buroalltag

» Attraktive Aktionen

» Unterstitzung durch den Vertriebsservice


http://busch-jaeger-excellence.de

Individualisierbares Angebotsspektrum
Die Portalnutzung ist kostenlos. Viele
Angebote stehen ohne Berechnung zur
Verfligung. PDF-Dateien sind in druck-
fahiger Qualitat problemlos down-
zuloaden. Zusatzlich halt unser An-
gebot diverse Komplettpakete bereit,
welche Dateierstellung, die Auswahl
von Druckereien und den Versand der
Werbemittel beinhalten. Auch hier han-
delt es sich um kostenglnstige Sonder-
konditionen. Der Kunde muss lediglich
fur die angegebenen Betrdge aufkom-
men. Unser breit geféchertes Angebot
umfasst unterschiedlichste Verkaufs-

Nutzung des Portals

Jeder Mitarbeiter eines Elektrobetrie-
bes und des deutschen Elektrogro3-
handels kann sich jederzeit ein Bild von
unserem neuen Onlineangebot ma-
chen. Das Portal steht ihm dauerhaft
zur Verflgung. Der Zugang ist kosten-
los und kann auch jederzeit wieder ge-
kindigt werden. Gehen Sie noch heute
auf busch-jaeger-excellence.de und
registrieren Sie sich.

Alternativ sprechen Sie einfach unseren
zentralen Vertriebsservice an (+49 2351
956-1600) oder wenden Sie sich direkt

an lhren zusténdigen AuBendienstmit-

arbeiter.

MEHR
UMSATZ

mit nur einem Klick!
busch-jaeger-
excellence.de
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aktionen und Kampagnen sowohl fur

den ElektrogroBhandel als auch fur die

Installateure. Somit wird es unseren

Kunden sehr leicht gemacht, Verkaufs-

forderungsmittel fur einen bestimmten

Einsatzzweck zu bekommen:

» Individuell personalisierbare Print-
medien: Poster, Flyer, Aktionsblatter,
Baustellenbanner

» Diverse Printmedien: Produkt- und
Sortimentsbroschiren, Florpost

» Kleinanzeigen zu bestimmten Kam-
pagnen/Verkaufsférderungsaktionen

» Vorlagen fur Briefe, Faxe oder Mai-
lings per E-Mail ... und vieles mehr
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Ein professioneller Auftritt:
eine Anzeige mit eigenem

Logo


http://busch-jaeger-excellence.de
http://busch-jaeger-excellence.de

248 PLANUNGSHANDBUCH UNTERSTUTZUNG DURCH BUSCH-JAEGER

Excellence-Portal

Bemusterungskatalog fiir Ihr Bauvorhaben
Busch-Jaeger stellt hnen eine vollig neue sowie
zeitsparende Moglichkeit zur Verfligung, die ge-
stalterischen Elemente fur ein Bauvorhaben im
Vorfeld zu bemustern. Nachfolgend wird Ihnen
erldutert, wie ein Bemusterungskatalog individua-
lisiert werden kann.

Damit sich der Kunde direkt angesprochen fuhlt,
kénnen Sie den Titel komplett individuell gestal-

ten, um beispielsweise nicht nur den Namen und

das Logo lhres Kunden auf dem Titel zu platzie-

ren, sondern auch noch ein Foto oder eine Zeich-
nung vom Objekt groB3fléchig darzustellen.

Der fertige Bemusterungskatalog kann entweder
als PDF-Datei heruntergeladen oder als gedruckte
Version bestellt werden. Je nach Seitenzahl erhal-
ten Sie dann ein Soft- oder Hardcover.

Online und in nur wenigen
Schritten erstellen Sie einen
exakt auf Ihr Bauvorhaben

abgestimmten Bemusterungs-

katalog.

» Individualisierung lhrer Firma und lhres Bauvor-
habens

» Zeitsparende Auswahl Ihrer gewiinschten Themen

» Einheitlich editierte, hochauflésende Produktbilder
als Komplettgerdat

» Bilder in OriginalgréBe

» Front-/Seitenansicht

» Kostenfreier Download als PDF

» Kostenpflichtige Version als Soft- oder Hardcover

» Sonderwunschberatung speziell vorbereitet

» Zeitsparende Auswahl der gewiinschten Themen
fur den Bemusterungskatalog

» Ergéinzung lhrer Revisionsunterlagen



1

Start Bemusterungskatalog

Wenn Sie sich mit |hren Zugangsdaten
in das Excellence-Portal eingeloggt
haben und in der Suchfunktion die
Artikel-ID 1901 eingeben, wird der Be-
musterungskatalog angezeigt. Uber
die Schaltflache ,individualisieren”
haben Sie dann die Moéglichkeit, den
Bemusterungskatalog Ihren Wiinschen
entsprechend aufzubauen.

2

Die Titelseite - individuell gestalten
Schon die Titelseite kénnen Sie indivi-
duell gestalten. Logo und Adressdaten
lhres Kunden angeben, Titel und Unter-
titel selbst formulieren und sogar das
Titelbild vorgeben. Selbstverstandlich
hort die Individualisierung nicht bei der
Titelseite auf.

3

Logo/Adresse

Hier haben Sie die Médlichkeit, ein
eigenes Logo zu platzieren. AuBerdem
werden hier automatisch lhr Firmenna-
me und lhre Adresse eingetragen.

4

Titel/Untertitel

Formulieren Sie selbst Titel und Unter-
titel und platzieren Sie per drag & drop
ein eigenes Titelbild.
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5

Artikelauswahl

Neben der umfangreichen Individuali-
sierung des Titels wdahlen Sie anschlie-
Bend, nach Rubriken sortiert, Sortimen-
te, schalterdesigntbergreifende oder
einzelne Artikel aus, je nachdem, ob
Sie eine ganze Zeile, eine Spalte oder
einen einzelnen Artikel auswdahlen.

Aus Ihrer Auswahl resultiert der auf das
Bauvorhaben abgestimmte Bemuste-
rungskatalog — mit einem angepassten
Inhaltsverzeichnis.

6

Die Einlauf- und Auslaufseiten

Mehr Ubersichtlichkeit geht nicht.
Zusatzlich zu einzelnen Produktinfor-
mationen werden zu jedem Thema
Einlauf- und Auslaufseiten eingebaut.
Bei den Schalterprogrammen zum
Beispiel werden auf der Einlaufseite
alle verfugbaren Farben und auf der
Auslaufseite die Abmessungen der
Abdeckrahmen dargestellt.

7

Die Produktseiten

Das perfekte Intro zu den Produkt-
seiten und klar strukturierte Informa-
tionen.

8

Das Sonderwunschmanagement
Die SonderwUnsche lhres Kunden auf
einen Blick.
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StriePlan

Projektierung ganz einfach

StriePlan ist eine modulare Planungs- und Kalku-
lations-Software, flexibel und jederzeit erweiter-
bar. Die Software erleichtert Ihnen die komplette
Projektierung von Energie-Verteilersystemen und
Schaltanlagen. Nutzen Sie effiziente Angebots-
unterlagen inklusive Sttcklisten, Aufbau- und
Stromlaufpléne. Mit StriePlan sind Sie schneller,
besser, effizienter. Mit der kostenlosen Basisver-
sion kénnen Sie komfortabel Angebote erstellen,
Ansichtspldne fertigen und vieles mehr. Mit den
Erweiterungsmodulen erschlieBen sich Ihnen
weitere Funktionen. Zum optimierten Zeichnen
von Stromlaufplénen ist das Modul StriePlan-SLP
perfekt. Um die Daten in verschiedene Anwen-
dungen zu exportieren, nehmen Sie StriePlan-EXP.
Generieren Sie mit StriePlan-GEN eigene Sym-
bole. Mit StriePlan-CPM zur Kundenverwaltung
komplettieren Sie das Softwarepaket.

StriePlan-Basis beinhaltet

» Projektverwaltung

» Unterstttzung bei der richtigen Produktauswahl
» Vorschlag fur das passende Zubehor

» Erstellen von Sticklisten und Angeboten

» Gehduseplanung mit Gehdusevorschlag

» Profilschienenberechnung fur Combiline-Module
» Automatischer Sockelplan

» Zahlerplatzkonfiguration

» SMISSLINE-TP-Designer

» Erstellen von grafischen Aufbauplanen

» Formulare fur die Verteilerbeschriftung

» Warmeberechnung

» DIN EN 61439

Die Software steht
kostenlos bereit unter

www.striebelundjohn.com




Das professionelle modulare Projektierungs-
system fiir Energieverteilungen

Das System StriePlan wurde von Fachleuten ent-
wickelt, die selbst téglich mit der Fertigung von
Elektro-Schaltanlagen zu tun haben. Es kennt
nicht nur alle Standardlésungen, es meistert auch
sdmtliche individuellen Besonderheiten dieses
Spezialbereichs — und das ist fur die Praxis ein
entscheidender Vorteil. Die Software hat sich

in vielen Jahren bewdhrt und ist ein System,
das hochsten Ansprichen auf allen Stufen der
Auftragsbearbeitung gendgt: Das System unter-
stUtzt Sie vom Angebot Uber die Projektierung
bis hin zur Auslieferung der Ware. Das gesamte

=1
Die Arbeitsweise
Fur den Anwender ist es wichtig, dass Kalkulation
und Projektierung ,im Vorwarts- und Rickwarts-
gang" verknUpfbar sind.

——

S ———

Die Datenbank

Sie muss nicht in Eigenarbeit aufgebaut werden.
ABB STRIEBEL & JOHN hat sie sorgfaltig und auf
langjahrige Erfahrung aufbauend fir diese
Programme zusammengetragen und stellt sie
dem Kunden zur Verfugung. Weil die Leute von
ABB STRIEBEL & JOHN ,die Nase im Wind haben’,
schlagen sich alle eigenen Fortschritte und Verbes-
serungen auch in den StriePlan-Softwaremodulen
nieder und kommen der Anwendung zugute.
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Programmpaket arbeitet mit jedem IBM kompa-
tiblen PC zusammen. Die Uber 40-jdhrige Erfah-
rung im Schaltanlagenbau, die praxiserprobte,
modulare Produktpalette und das reiche Know-
how beim EDV-unterstitzten Planen und Kalku-
lieren sind die Garantie fur den optimalen Nutzen
und die Wirtschaftlichkeit des Software-Komplett-
programms. Die Programme sind anwenderfreund-
lich, leistungsstark und schnell erlernbar. Schon
nach kurzer Einarbeitung kann der Benutzer pla-
nen, kalkulieren, projektieren und archivieren. Es
sind keine speziellen CAD-Kenntnisse erforderlich.
Die Programme arbeiten dialogorientiert, der An-
wender wird durch das Programm gefihrt.

3

Der Nutzen

Er ist dreifach: rationellste Auftragsbearbeitung,
kostengunstige Abwicklung und schnelle Verfiig-
barkeit von Daten. Unschatzbar ist die sichere
und platzsparende Archivierung der Daten.

Als Planungshilfe ist StriePlan das ideale Werkzeug,
um in die Systemwelt der zwei Spezialisten ABB
STRIEBEL & JOHN und ABB STOTZ-KONTAKT ein-
zusteigen.

StriePlan-Erweiterungsmodule
werden benétigt fiir

» Erstellen von Stromlaufplanen
» BMK-Etiketten

» Klemmenbeschriftung

» Technische Listen

» Export von DXF

» Export von Materiallisten

» Erstellen von Symbolen

» Kundenverwaltung
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StromKompass

TechnikTalk

Expertenvideos kurz und knapp

Antworten auf ihre Fragen aus dem Arbeitsalltag
erhalten Elektroinstallateure im ABB Technik-
Talk, dem Format fir spannende, praxisnahe
Online-Schulungsvideos.

go.abb/techniktalk

ElektroSpicker

Fakten und Tipps auf einen Blick

Im ABB ElektroSpicker finden Elektroinstallateure
wissenswerte Informationen fur ihren Arbeits-
alltag. Das kompakte Format bietet technisches
Wissen auf einen Blick und ist als Druckexemplar
sowie online verfugbar.

go.abb/elektrospicker

BlindLEISTUNG

Der Elektriker-Podcast

Mit dem ABB Podcast BlindLEISTUNG kénnen
sich Elektroinstallateure einfach zwischen ihren
Terminen Uber Themen aus dem Tagesgeschdaft
informieren — z.B. im Auto.

go.abb/blindleistung


http://go.abb/elektrospicker
http://go.abb/techniktalk
http://go.abb/blindleistung

Playlist  [m] g
YouTube !

Direkt bei Veroffent-
lichung die neuesten

Ausgaben TechnikTalk,

ElektroSpicker und

BlindLeistung erhalten.
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https://www.youtube.com/playlist?list=PLW1uFXqHQgufhvVQ2v0kmm6xvIsjlF2--
https://www.busch-jaeger.de/stromkompass
https://library.e.abb.com/public/333669116bce4a1ba35aab8da63f9b55/2CDC420027B0101_REV_C__72dpi.pdf?x-sign=DWvJYFX0brUuPb1EmSViua2DKgT4G0hNdvoEdPhDMDNGfDSg92JQBfGaJM5eUNiK
https://new.abb.com/low-voltage/de/service/stromkompass/newsletter
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Hinweis: Nachdruck und fotomechanische Wiedergabe sind nur mit unserer ausdriicklichen Geneh-
migung gestattet. Die Druckerzeugnisse von Busch-Jaeger informieren nach bestem Wissen, die
Aussagen sind jedoch nicht rechtsverbindlich. Alle Abbildungen und Fotografien der dargestellten
Produkte sind in Bezug auf Farbigkeit, Abmessungen und Ausstattung nicht verbindlich. Die meisten
Busch-Jaeger Produkte sind eingetragene Warenzeichen. Die Angaben in diesem Katalog sind ohne
Gewahr. Anderungen und Aktualisierungen, die dem Fortschritt dienen, bleiben vorbehalten. Alle
Produkte in diesem Druckerzeugnis, die den CE-Richtlinien entsprechen, tragen auf der Verpackung
und dem Produkt die entsprechende Kennzeichnung.

ABB AG
Electrification

Brown-Boveri-StraBe 3
2351 Wiener Neudorf
Osterreich

busch-jaeger.at
abb.at/lowvoltage

Telefon: +43 (0)1 60109 6530
E-Mail: at-Ipkc@abb.com

Busch-Jaeger Produkte gibt
es beim Elektroinstallateur
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