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Automasjonsprodukter

AP 12, 1P 20
Boksen har svekkinger i hvert hjgrne og i midten, og i tillegg finnes tre svekkinger i bunnen.
Boksen leveres med 2 stk. klemmer. Maks. antall ledere er 8 x 1,5 mm? eller 5 x 2,5 mm?2.

El. nr Betegnelse Tekst Forpakning
12 410 13 AP 12 Hvit 59 x 79 mm 10/50
AP 75, IP 65

Koblingsboks AP 75 (2,5 mm?, 450 V, kapslingsklasse IP 65). Membrannipler, 10 stk. p& siden
og 3 stk. i bunnen. Passer til kabler opp til @18 mm?. Boksen kan ogsa forsegles.

El nr Betegnelse Tekst Forpakning
12 410 20 AP 75 Hvit 75 x 75 mm 5/50

AP 9, IP 55

Passer til kabel opp til @17 mm?.

Boksen kan utrustes med strekkavlastere AS 9, AS 9.1 og AS 9.3.
El. nr Betegnelse Tekst Forpakning
12 410 10 AP 9 Hvit 86 x 86 x 39 mm 5/50
12 410 09 AP 9M Sort 86 x 86 x 39 mm 5/50

AP 10, IP 55

Membrannipler (10 pé& siden og 2 i bunnen). Passer til kabler opp til @19 mm?. Boksen kan
utrustes med strekkavlastere AS 9, AS 9.1 og AS 9.3.

El. nr Betegnelse Tekst Forpakning
12410 15 AP 10 Hvit 100 x 100 x 46,5 mm 5/50

Strekkavlaster med klemmer
Boksene AP 9 og AP 10 kan utstyres med strekkavlaster AS 9, med 5-polet klemme
(2,5 mm?). Maks. 4 x 2,5 mm? /6 x 1,5 mm?,

El. nr Betegnelse Tekst Forpakning

12 410 12 AS 9 4x2,5mm2/6x1,5mm?2 1/50

Strekkavlastere uten klemmer

Boksene AP 9 og AP 10 kan utstyres med folgende strekkavlastere: AS 9.1 for en kabel og
AS 9.3 for tre kabler. Til strekkavlasteren AS 9.3 kan det festes tre @6 — 13,5 mm? kabler og il
strekkavlaster AS 9.1 en @10.5 — 20 mm? kabel.

El nr Betegnelse Tekst Forpakning
12 410 11 AS 9.1 10,5 — 20 mm? 1/50
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