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连接您的UPS，选择ABB ANC网络卡 

 

 
UPS ABB ANC网络卡，专为不间
断电源 (UPS) 提供卓越、安全的
连接，方便您远程监控与管理解
决方案。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

在需要UPS来确保关键业务的连续性时，ABB ANC网络

卡助您实时掌握UPS运行数据，确保关键应用无间断运

行。UPS设备有时会安装在偏远或安全级别较高的房间，

人员不易接近或不方便查看。针对这些难题，ABB ANC

网络卡应运而生。

UPS ABB ANC 网络卡采用ABB专有技术，可实现对所有

三相ABB UPS的远程监控和管理。

有了它，用户可以随时随地通过标准网络浏览器（http）

轻松访问UPS的各种测量数据，掌控其运行状态。网络卡

支持以下服务和功能：SNMP V2和V3、SMTP、Modbus

TCP/IP、Modbus RTU和远程系统日志。

得益于专为满足最高网络安全标准而设计的硬件和固件，

该网络卡可保障系统免受网络攻击，让您安心无忧。

 

 

 

清晰易懂的用户界面

ABB ANC网络卡提供直观的界面，使UPS远程操作人员能

够在屏幕上查看测量数据、图表、趋势、事件和报警，全

面掌握UPS运行状况。可显示的变量包括：

• 输入、输出以及电池电压和电流

• 输出功率（kW、kVA）

• 电池温度监测（需选配传感器）

可将系统配置为通过安全SMTP邮件服务器向关键人员发

送报警信息，提高运维灵活性。

此外，测量数据和报警信息还可以与其他集成系统共享，

例如电力监控系统 （EPMS）、楼宇管理系统（BMS）

和数据中心基础设施管理系统（DCIM）。网络卡集成的

代理程序支持即插即用通信，可与ABB ABILITY®

SmartTracker无缝对接。SmartTracker是用于UPS系统

的远程监控和诊断平台。
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网络卡 
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02 关键组件状态仪

表板展示 

关键特性

• 为网络安全定制设计：网络卡硬件遵循ABB对网络安

全的严格要求（包括TPM、安全启动等）。其固件经

过稳健性与安全性测试，涵盖端口扫描、网络泛洪、漏

洞扫描以及协议模糊测试，确保安全可靠。

• 强悍的密码管理体系。

• 直观向导，轻松上手，让配置不再繁琐。

• 提供多语言本地化支持，包括英语、法语、西班

牙语、德语和意大利语。

• 支持最多30个单模块可视化。

• 无缝对接ABB Ability™ SmartTracker。

作为ABB内部专有开发产品，网络卡享有独特优势。产

品更新、漏洞修复以及网络安全增强，均通过我们的及

时、受控流程进行，确保您的设备始终处于最佳状态。

我们遵循高度安全的程序，为您进行固件修订。

当UPS需要实时交互以确保其运作时，ABB ANC网络

卡将为您提供可保证网络安全的远程监控与管理通道。

ABB ANC网络卡技术规格 

 
 

  

 

 
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

  
 

  

 

  
 

   
 

                     

— 
ABB Switzerland Ltd. 

Via Luserte Sud 9 

CH – 6579 Quartino 

abb.com/ups 

— 

我们保留在未事先通知的情况下对本文件作

技术变更或内容修改的权利。对于采购订单，

以商定的细节为准。ABB公司不接受本文中

的潜在错误或可能遗漏引起的任何责任。 

本公司保留对本文件及其所含主题和插图的权

利。未经ABB公司事先书面许可，不得对本文

的内容进行整体或部分复制、向第三方披露或

利用。©  ABB公司，2022年，版权所有。 

保留所有权利。 
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 ABB ANC 

网络卡 

ABB ANC-L 

网络卡

产品编号 4NWP106923R0001 4NWP107801R0001 

兼容产品

MegaFlex DPA IEC ✓

DPA 500 IEC ✓

DPA 250 S4 IEC ✓

DPA UPScale ST/RI ✓

Powerscale IEC ✓

PowerWave 33 IEC ✓

PowerLine DPA ✓

TLE UL系列  ✓

MegaFlex UL  ✓

SG IEC系列  ✓

协议支持 HTTPS，SNMP/Trap v3，ModBus，

远程系统日志

ModBus RTU ModBus TCP/IP，RS485

UPS插槽类型 标准插槽

网络支持 Ethernet 10/100BaseT，

全双工 - RJ45连接器 -IPv4

支持的MIB 适用于单模块数据的Rfc1628 + 扩展PEN

语言 英语、法语、西班牙语、德语和意大利语

运行温度 最高40°C（104°F）

运行湿度 10 ÷ 80%，无冷凝

输入电压

（额定值）

12/24 Vdc 

认证 CE 

产品编号


