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EI30 paloluokiteltu seina
Asennusohje koje- ja jakorasioille

Paloluokiteltu seind EI30 ABB koje- ja
jakorasiat e :
ABB:n koje- ja jakorasiat ovat VTT:n o : R r
testaamia (Testausseloste nro VTT-
S-2211-10) asennettavaksi EI30 palo-
luokiteltuihin seiniin taman asennus-
ohjeen mukaan.

Seindn rakenne:

Puu- tai metalliranka c/c 600 mm

min. 66 mm kivivilla 30 kg/m? ’ ?_ Y
Rasiat ¢/c 200 mm - Al e ul\?';
AU3.2 | AU3.2 | AU3.2 | AU3.2 | AU3.2 | AU5.2 | AU5.2 | AU5.2 | AU5.2 | AU5.2 AU19

2 kpl 3 kpl 2 kpl 3 kpl 2 kpl 3 kpl 2 kpl 3 kpl

vaaka : vaaka | pysty : pysty vaaka : vaaka : pysty : pysty

Asennuskorkeus lattiasta:
200 mm v v v v v v
1100-1700 mm| v/ v v v v v

Asennuskorkeus katosta:

100 mm v

v’ = hyvdksytty

AU3.2

AU5.2

PEM1122/410996C
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EI60 paloluokiteltu seina
Asennusohje koje- ja jakorasioille

Paloluokiteltu seind EI60 ABB koje- ja
jakorasiat

ABB:n koje- ja jakorasiat ovat VTT:n tes-
taamia (testausseloste nro VTT-
S-08855-11) asennettavaksi EI60 palo-
luokiteltuihin seiniin taman
asennusohjeen mukaan.

AL HR HD
FRpmw

Seindn rakenne:

Puu- tai metalliranka min 66 mmc/c
600 mm min. 66 mm kivivilla 30 kg/m?
Rasiat ¢/c 200 mm

".gy;’

AU3.2 AU3.2 AU3.2 AU3.2 AU3.2 AU5.2 AUS5.2 AU19
2 kpl 3 kpl 2 kpl 3 kpl 2 kpl
vaaka vaaka pysty pysty vaaka
Asennuskorkeus lattiasta:
200 mm v v v v v
1100 mm v v v v
1700 mm v v
Asennuskorkeus katosta:
00mm| v | v v

v’ = hyvédksytty

AU3.2
AU5.2

AU19

PEM1122/410996C



