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   HI‐Server ‐ Serie 
 
 
 

HI‐Server 4.0 
EisBär  SCADA  Server  für  den  Verteilereinbau  

 

Unser  EisBär  SCADA‐Server  für  den  Verteilereinbau,  optimiert  für  einen  24/7‐Dauerbetrieb  an  einer 

zentralen Stelle in der Elektro‐Verteilung als Reiheneinbaugerät – platzsparend, kompakt, energieeffizient 

und wartungsfrei.  

   

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 

 

Das Windows 7 Betriebssystem und die EisBär 

SCADA V2 – Suite sind betriebsfertig vorinstal‐

liert. Der Server verfügt über eine interne KNX‐

Schnittstelle  für den Buszugriff. Zusätzlich sind 

vier USB‐Anschlüsse und eine Ethernet‐Schnitt‐

stelle vorhanden. 

Ideal geeignet als EisBär SCADA‐Visualisierungs‐

server für SmartHome‐Anlagen, die über mobi‐

le  Endgeräte  (Smartphones  oder  Tablets)  be‐

dient werden sollen. Verwendbar  im Wohnbe‐

reich,  in  Industrieanlagen  oder  öffentlichen 

Gebäuden  zur  Steuerung  und  Bedienung  der 

Gebäudesystemtechnik,  als  Störmelde‐

management,  als  Energieverbrauchsmonitor‐ 

oder als Service‐Schnittstelle.  

Mit  dem  EisBär  HI‐Server  4.0  gehören  hohe 

Betriebskosten  wegen  hoher  Leistungsauf‐

nahme  im  Vergleich  zu  anderen  PCs  der  Ver‐

gangenheit an. Probleme bei der Montage des 

Visualisierungsrechners  reduzieren  sich  durch 

die sehr kompakten Abmessungen. 

Die Verbindung  zwischen  dem  HI‐Server  4.0 

und  dem  KNX‐BUS  lässt  sich mittels  interner 

Schnittstelle  sehr  einfach  realisieren;  eine  zu‐

sätzliche  Schnittstelle  ist  nicht mehr  notwen‐

dig. 

Wahlweise  kann diese  Schnittstelle  zum KNX‐

Gateway  (IP‐Interface/IP‐Router)  für  weitere 

Zugriffe, z.B. mit der ETS, werden. 

Durch seine Schnittstellen wie LAN und 4 USB‐

Anschlüssen,  lassen  sich problemlos viele Sys‐

teme  (Modbus,  digitalSTROM,  OPC,  etc.)  aus 

der  Gebäudesystem‐  und  Netzwerktechnik 

anbinden.  

Die Rechner sind betriebsfertig mit Windows 7 

embedded eingerichtet und einem Probebe‐

trieb (24 h Burn‐In‐Test) unterzogen. Sie kom‐

men somit fertig installiert und abgeglichen zu 

unseren Kunden.
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HI‐Server 4.0 

Technische Daten 

SPEZIFIKATION 

CPU    AMD G‐T40E DualCore (2x 1GHz) 

RAM    2GB DDR 

HDD    15GB Flashdisk 

GRAFIK  1920 x 1200 Pixel 

ANSCHLÜSSE 

1 x Gigabit LAN (10/100/1000Mbit/s) 

2 x USB 1.1/2.0 

1 x 32GB Micro‐SD Memory Card 

1 x DVI 

1 x KNX TP1 Standard‐Anschlussklemme 

1 x Spannungseingang: 24V / DC 

SONSTIGE DATEN 

13,8 Watt Leistungsaufnahme 

Einbaubreite: 144mm / 8 TE (Teileinheiten) 

Betriebssystem Microsoft® Windows 7 Embedded Standard 

Visualisierung: EisBär SCADA V2 ‐Suite (ohne Projektlizenz und ohne Dongle) 

Umgebungstemperatur: 0 … +35°C 

Lager‐/Transporttemperatur: ‐10 … +70°C 

Relative Luftfeuchte: 15% bis 85% (keine Betauung) 

Zubehör (enthalten): 32GB Micro‐SD Memory Card 

.NET Framework 4.5.1  

  Best.‐Nr.: AM‐EIS‐400‐40 

 
 

OPTIONAL 
EisBär HI‐Server 4.0 NT (Netzteil für HI‐Server 4.0) 

  EisBär HI‐Server – Funk Service Tastatur mit Touchpad 
  EisBär HI‐Server –14“ Service‐Bildschirm USB 
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