Sidus

R&M |nformat|kdosen BGr. | z E Einsatz Frontset «B» Frontplatte AP 75x75x
mit Abdeck- ohne Abdeck- Einsatz fur Abdeckrahmen (mit Buchsen- 61 mm
rahmen rahmen Kombi Frontplatte trager) mit Einsatz
mit Einsatz mit Einsatz ohne Abdeck- (mit Buchsen- mit Befesti-
mit Befesti- mit Befesti- rahmen trager) gungsplatte
gungsplatte gungsplatte mit Einsatz 70x70 mm
77 x77 mm 77 x77 mm ohne Befesti- Gehause

gungsplatte 75x75x48 mm
Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss

RJ-45-Dose freenet Easy Lock, Kat. 5e . L . L) s

Abdeckrahmen Gr. |, 88 x 88 mm, Einsatz mit Frontplatte schrag 60 x 60 mm, - —— | s g ——

Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), mit Steckklemmen, ‘ -i‘- t‘; I A3 i)

Einbautiefe 36 mm, Einsatz Fabrikat R&M. Buchsentrdger 1 x RJ45 E-No 977 902 005. L] PY L] Y >
VE 10 VE 10 VE 10 VE1 VE1 VE 1 VE 10
E-No E-No E-No E-No E-No E-No E-No

. 1-fach ungeschirmt 8-polig 877 237 002 877 737 002 877 637 002 977 841 005 978 997 002 877 937 002 877 137 002
e
" 1-fach geschirmt 8-polig 877 236 002 877 736 002 877 636 002 977801 005 978 997 002 877 937 002 877 136 002
| =
(3
Weiss glanzend .. ... 102 ... ... 102 ... ... 102 102 ... ... 102 ... ... 102
Anthrazit ... 042 ... ... 042 ..., 042 042 ... ... 042 ..., 042

Mit Adapterring, auch mehrfach in die 2-Punkt-Befestigung von Kombinationen einbaubar.

Befestigungsplatte fir RJ45 freenet 77x77 mm 376 189 002
(Adapterring nicht notwendig)
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Sidus

R&M mformatlkStedeOseﬂ B Gr. | V4 E Einsatz Frontset «B» Frontplatte AP 75x75x
mit Abdeck- ohne Abdeck- Einsatz fur Abdeckrahmen (mit Buchsen- 61 mm
rahmen rahmen Kombi Frontplatte trager) mit Einsatz
mit Einsatz mit Einsatz ohne Abdeck- (mit Buchsen- mit Befesti-
mit Befesti- mit Befesti- rahmen trager) gungsplatte
gungsplatte gungsplatte mit Einsatz 70x70 mm
77 x77 mm 77 x77 mm ohne Befesti- Gehause

gungsplatte 75x75x48 mm
Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss

RJ-45-Dose freenet Easy Lock, Kat. 5e s L) . s s

Abdeckrahmen Gr. |, 88 x 88 mm, Einsatz mit Frontplatte schréag 60 x 60 mm, s— ‘f.ﬁ.f = — ‘ E—— e

Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), mit Steckklemmen, Ll (/L. N t‘ el e =

Einbautiefe 36 mm, Einsatz Fabrikat R&M. Buchsentrdger 1 x RJ45 E-No 977 902 005. L] [ (] . Py
VE 10 VE 10 VE 10 VE1 VE1 VE 1 VE 10
E-No E-No E-No E-No E-No E-No E-No

" 2-fach ungeschirmt 8-polig 877 241 002 877 741 002 877 641 002 2% 978 996 002 877 936 002 877 141 002
— 977 841 005
BENE 3
e
2-fach geschirmt 8-polig 877 240 002 877 740 002 877 640 002 2x ....................... 978 996 002 877 936 002 877 140 002
—— 977 801 005
L MC
Weiss glanzend .. ... 102 ... ... 102 ... ... 102 102 ... ... 102 ... ... 102
Anthrazit ... 042 ... ... 042 ..., 042 042 ... ... 042 ..., 042
Mit Adapterring, auch mehrfach in die 3-Punkt-Befestigung von Kombinationen einbaubar.
Befestigungsplatte fir RJ45 freenet 77x77 mm 376 189 002

(Adapterring nicht notwendig)
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Sidus

R&M Informatiksteckdosen

BGr. | z E Einsatz Frontset «B» Frontplatte AP 75x75x
mit Abdeck- ohne Abdeck- Einsatz fur Abdeckrahmen (mit Buchsen- 61 mm
rahmen rahmen Kombi Frontplatte trager) mit Einsatz
mit Einsatz mit Einsatz ohne Abdeck- (mit Buchsen- mit Befesti-
mit Befesti- mit Befesti- rahmen trager) gungsplatte
gungsplatte gungsplatte mit Einsatz 70x70 mm
77 x77 mm 77 x77 mm ohne Befesti- Gehause
gungsplatte 75x75x48 mm
Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss Weiss
RJ-45-Dose freenet Easy Lock, Kat. 6e s s s _ =
Abdeckrahmen Gr. |, 88 x 88 mm, Einsatz mit Frontplatte schréag 60 x 60 mm, | — e = —
Befestigungsplatte 77 x 77 mm (AP: 70 x 70 mm), mit Steckanschluss, . "i' ﬁ'
Einbautiefe 36 mm, Einsatz Fabrikat R&M. Buchsentrdger 1 x RJ45 E-No 977 902 005, L . * 3 &
Buchsentrager 2 x RJ45 E-No 977 902 105.
VE 10 VE 10 VE 10 VE 1 VE 1 VE 1 VE 10
E-No E-No E-No E-No E-No E-No E-No
1-fach ungeschirmt 8-polig 877 233 002 877 733 002 877 608 002 977 821 045 978 997 002 877 937 002 877 023 002
e
- 2-fach ungeschirmt 8-polig 877234002 877734002 877609002  2x 978996002 877936002 877024002
— 977 821 045
BCMC 3
(3
- 1-fach geschirmt 8-polig 877231002 877731002 877606002 977821035 978997002 877937002 877021002
-
&
2-fach geschirmt 8-polig 877 232 002 877 2x
— 977 821 035
LML )
Weiss glanzend ... ... 102 ... ... 102 ...... 102 102 ..102 L. 102
Anthrazit ... 042  ...... 042  ...... 042 042 ... ... 042 ... ... 042
Mit Adapterring, auch mehrfach in die 3-Punkt-Befestigung von Kombinationen einbaubar.
Befestigungsplatte fir RJ45 freenet 77 x77 mm 376 189 002

(Adapterring nicht notwendig)

ABB Schalter und Steckdosen

376 162 202

Programm Sidus | 59



