Utdrag ur bruksanvisning i original

IN CA — Nodstopp fo

Allmén beskrivning

r skapmontage

[EN] The complete original instructions can be found at:

[SE] Den kompletta bruksanvisningen i original finns pa:

[DE] Die komplette Originalbetriebsanleitung
ist zu finden unter:

[IT] Le istruzioni originali complete si trovano qui:
[FR] La notice originale intégrale est disponible sur :

www.abb.com/jokabsafety

Tekniska data

Tillverkare

Siakerhet / Harmoniserade standarder

Adress

Spanningsmatning

ABB AB / JOKAB SAFETY

Varlabergsvagen 11
434 39 Kungsbacka

INCA 1 &r ett nddstopp som ar utformat for monte|

ring i en 22,5-milimetersdppning i apparatskap.

Det finns dven en INCA 1S med svart stoppknapp avsedd som sakert maskinstopp.

A Varning! Nodstoppet INCA behdver normalt kompletteras med andra sakerhetsfunktioner som t.ex. en férreglingsbrytare.

Behov enligt riskanalys.

OBS: Nodstoppet (INCA 1) far inte anvandas som normalt stopp till maskinen, utan endast vid nédsituation.

Elektriska anslutningar — INCA

Driftspanning (LED)
Stromforbrukning (LED)

Minsta stromstyrka

(brytare)

Maximal stromstyrka
(brytare)

Allméant

17-27 VDC 10 %
15 mA
10 mA 10 VDC/10 VAC

2A24VDC

Aktas!

INCA

5-polig anslutningsplint

1) Ingéng kanal 1 (+24 VDC for LED-funktion)

2) Ingang kanal 2
3) 0VDC (fér LED-funktion)
4) Utgang kanal 2
5) Utgang kanal 1

Vid anslutning till ett ABB/Jokab Safety sékerhetsrela (som t.ex. en RT6 eller RT9) och spanningen (+) matas fran
utgangen S13 kan maximalt tre INCA-enheter kopplas i serie. Detta ska dock utforas med forsiktighet (galler sarskilt i
varma miljer) da detta paverkar den interna varmeutvecklingen i séakerhetsrelaet.

Om fler &n tre enheter ansluts i serie maste spanningen (+) tas fran en extern kalla (t.ex. A1 pa relaet).

Inkopplingsexempel — INCA 1

Kapslingsklass

Omgivningstemperatur

Material (kapsling)

Kontaktmaterial
Kontakter
Storlek

Vikt

Farg

Manoverkraft
(nddstoppsknapp)

Manéverrérelse
Mekanisk livslangd
Hallfasthet (halv sinus)

Vibrationsresistens (halv
sinus)

Klimattalighet

IP65, anslutningsplint IP20

Férvaring: =30...+70°C
Drift: =10...+55°C

Polyamid PA66, Macromelt,
termoplastisk polyester PBT,
Polypropen PP, UL 94 VO
Guldplaterad silverlegering
5-polig anslutningsplint

Se ritning

~45¢g

Gul bas, rdd eller svart knapp

22 +/-4N

~4 mm till lasning
> 50 000 cykler

Max. 150 m/sz, pulslangd 11 ms, 3 axlar
(enligt EN IEC 60068-2-27)

Max. 50 m/s? vid 10 Hz, 10 cykler, 3 axlar
(enligt EN IEC 60068-2-6)

Overensstammelse Europeiska Maskindirektivet 2006/42/EG

Ce

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-
1:2008/AC:2009, EN 60204-1:2007+A1,
EN ISO 13850:2008

EN ISO 13849-1 Performance level: Upp till PL e, kategori 4

Biog: 6 050

Certifiering Inspecta

Obs: En sékerhetsfunktion innehallande nddstoppet INCA kan uppna
Kat. 4/PL e enligt EN ISO 13849-1 om endast en INCA-enhet ansluts
till kontrollenheten (sékerhets-PLC eller sékerhetsreld) i en
tvakanalskonfiguration.

En produkt fran Jokab Safety med artikelnummer som bérjar med
2TLJ &r helt kompatibel med de ABB produkter som har ett
artikelnummer som bérjar med 2TLA.

Varning! Det maximala antalet operationer (cykler) for nddstoppet
INCA ar 6050 operationer.

EG-forsdkran om dverensstammelse

INCA ansluten till sékerhets-PLC Pluto eller séker!

hetsreld RT6. Tvakanalsanslutning med lysdiodsindikering.
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Fuktig varme, cyklisk
Fuktig vérme,
bestaende

Torr varme

Kyla

Saltdimma

Dimensioner — INCA

96 timmar, +25°C / 97%, +55°C / 93%
relativ fuktighet, enligt EN IEC 60068-2-30

56 dagar, +40°C / 93% relativ fuktighet,
enligt EN IEC 60068-2-78

96 timmar, +70°C, enligt EN IEC 60068-2-2
96 timmar, -40°C, enligt EN IEC 60068-2-1

96 timmar, +35°C i en kemisk [6sning med
NaCl enligt EN IEC 60068-2-11

ABD

EG-forsdkran om dverensstaimmelse
(it 20061427EG, Blaga 24)

Vi ABBAB o av fabrikat ABB AB
JOKAB SAFETY och funktioner,
Variabergsvagen 11
43439 Kungsbacka Maskindirektivet 2008/42/EG
Lagspanningsdirektivet 2006/95/EG
Behoig att stalla samman den ABBAB
tekniska dokumentationen JOKAE
Variabergsvagen 11
43439 Kungsbacka
Produkt Certifikat

Nodstoppsdon Smile, versioner 11-SKM-CM-0103
10EA, 10EAK, 11EA, 12EA, 11EAR
Nodstoppsdon INCA 1

Linn6dstopp Stop Line

Linnodstopp JSNY10

11-SKM.CM0103

Certfieringsorgan Inspecta Sweden AB.

Anvanda harmoniserade standarder  EN SO 12100:2010, EN ISO 13849-1:2008/AC:2009,
EN 60204-1:2006+A1:2008, EN 1SO 13850:2008

(
Jesper Kristensson
PRU Enhetschef
Kungsbacka 2012.08-03

o kabsaty com

Original

Borja med att montera INCA i apparatskapet och anslut sedan och dra &t M22-muttern. Avsluta med att ansluta

férgreningsblocket.

A Varning! Alla sdkerhetsfunktioner maste testas innan systemet startas.

Underhall

A Varning!

Sakerhetsfunktionerna och mekaniken bor testas regelbundet, minst varje ar, for att kontrollera att alla

sakerhetsfunktioner fungerar korrekt.

Kontakta narmaste ABB/Jokab Safety servicestalle eller aterforséljare i handelse av funktionsstopp eller produktskada.
Forsok inte att reparera produkten eftersom det kan leda till permanent skada, vilket forsdmrar sékerheten pa enheten,

vilket i sin tur kan leda till allvarliga personskador.

LED indikering

LED Indikering Beskrivning
Gron Séakerhetsgivaren OK. Sakerhetsslingan sluten.

trlfz?pg:n AV Sékerhetsslingan ar bruten (nar tryckknappen pa ett nddstoppsdon trycks in slécks alla féljande lysdioder).
Réd Tryckknappen pa sakerhetsgivaren intryckt. Sékerhetsslingan bruten.

Oversikt av modeller

Typ Artikelnummer Beskrivning

INCA 1 2TLA030054R0100 Nédstopp, réd knapp, 5-polig anslutningsplint

INCA 1S 2TLA030054R0300 Sakert maskinstopp, svart knapp, 5-polig anslutningsplint

Tillbehor

Typ Artikelnummer Beskrivning

Frontring 2TLA030054R0400 Frontring, gul, fér INCA

Nodstoppsskylt 2TLA030054R0500 @22.5 mm, Svenska, Danska, Finska

Nodstoppsskylt 2TLA030054R0600 @22.5 mm, Engelska, Franska, Tyska

Frontring, gul, for INCA

Artikelnummer:
2TLA030054R0400

Nodstoppsskylt
@22.5

Artikelnummer:
S, D, F: 2TLA030054R0500
E, F, T: 2TLA030054R0600

@22.50

@ 20.50
29.50
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Printed in Sweden 1301

Beskrivning och exempel visar hur produkten fungerar och kan anvandas. Det innebér inte att de uppfyller kraven for alla typer av maskiner och proces-
ser. Kdparen/anvandaren ansvarar for att produkten installeras och anvands enligt géllande féreskrifter och standard. Rétt till &ndringar i produkt och
produktblad utan féregaende avisering forbehalles.

ABB AB/Jokab Safety
Varlabergsvagen 11
S-434 39 Kungsbacka
Sverige

Excerpts from the original instructions

IN CA — Emergency stop for enclosure installation

[EN]
[SE]
[DE]

[m
[FR]

General description

The complete original instructions can be found at:
Den kompletta bruksanvisningen i original finns pa:

Die komplette Originalbetriebsanleitung
ist zu finden unter:

Le istruzioni originali complete si trovano qui:
La notice originale intégrale est disponible sur :

www.abb.com/jokabsafety

Technical data

Manufacturer

Safety / Harmonized Standards

Address

Power supply

ABB AB / JOKAB SAFETY

Varlabergsvagen 11
SE-434 39 Kungsbacka
Sweden

INCA 1 is an emergency stop device designed for installation in a 22.5 mm slot in an apparatus enclosure.

There is an INCA 1S with black stop button, which is intended for use as a safety stop.

A Warning! The emergency stop INCA normally needs to be complemented with other safety functions such as interlocking

guards etc. Refer to risk analysis.

NB: The emergency stop (INCA 1) should not be used as normal stop of the machine, only in case of emergency.

Electrical connections — INCA

Operating voltage (LED)

Current consumption
(LED)

Minimum current
(switches)

Maximum current
(switches)

General

17-27 VDC £10 %
15 mA

10 mA 10 VDC/10 VAC

2A24VDC

8 'lﬂ Tizass

Caution!

INCA

5-pin connection block

1) Input 1 (+24 VDC for LED function)
2) Input 2

3) 0VDC (for LED function)
4) Output 2
5)

Output 1

When connected to an ABB/Jokab Safety safety relay (such as an RT6 or RT9) and voltage (+) is supplied from the
output S13, a maximum of three INCA units may be connected in series. This must be done with caution (especially in
warm environments) as this affects the heat generation within the safety relay.

If more than three units are connected in series, voltage (+) should

Connection example — INCA 1

be supplied from another source (e.g. A1).

Protection class

Ambient temperature

Housing material

Contact material
Connectors
Size

Weight

Colour

Actuator force (E-stop
button)

Actuator travel
Mechanical life

Impact resistance (half
sinusoidal)

Vibration resistance (half
sinusoidal)

Climate resistance

IP65, connector IP20

Storage: -30...+70°C
Operation: -10...+55°C

Polyamide PA66, Macromelt,
polybutylenterephthalate PBT,
Polypropene PP, UL 94 VO
Silver alloy, gold plated

5-pin connection block

See drawing

~45¢g

Yellow base, red or black button

22 +/- 4N

~4 mm to latch
> 50,000 operations

Max. 150 m/s?, pulse width 11 ms, 3-axis
(as per EN IEC 60068-2-27)

Max. 50m/s? at 10 Hz, 10 cycles, 3-axis
(as per EN IEC 60068-2-6)

Conformity European Machinery Directive 2006/42/EC

C€

EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-
1:2008/AC:2009, EN 60204-1:2007+A1,
EN ISO 13850:2008

EN ISO 13849-1 Performance level: Up to PL e, category 4

Bios: 6 050

Certificates Inspecta

NB: A safety function with an emergency stop INCA 1 can achieve Cat.
4/PL e according to EN ISO 13849-1 only when a single INCA unit is
connected to the control unit (safety-PLC or safety relay) in a dual
channel configuration.

The Jokab Safety branded product with articlenumber beginning with
2TLJ is fully compatible with the ABB branded product with
articlenumber beginning with 2TLA.

Warning! The maximum number of operations (cycles) for the
emergency stop INCA is 6050 operations.

EC Declaration of conformity

INCA connected to safety-PLC Pluto or safety relay RT6. Dual channel connection with indication.

Installation precautions

A F——— - 1
I\ I A |
24V —— (1813 o1 | :
S34 | | |
| 2 |
Q10 —— (A2) 523 |
A-pulse [ N !
[ | |
[ | |
Safety PLC Safety relay | | | |
Pluto E.g. RT6 | | | |
10VI 1.3 |
o —— A2 -.—4—0_ |
[ i |
[ I~ 4 |
"n— S24 |—p O |
(| :m 5 |
10— Ss14 L1 |
(W i~ |
\ | |

Damp heat, cyclical

Damp heat, sustained

Dry heat
Cooling

Salt mist

Dimensions — INCA

96 hours, +25°C / 97%, +55°C / 93%
relative humidity, as per EN IEC 60068-2-
30

56 days, +40°C / 93% relative humidity, as
per EN IEC 60068-2-78

96 hours, +70°C, as per EN IEC 60068-2-2
96 hours, -40°C, as per EN IEC 60068-2-1

96 hours, +35°C in a chemical solution with
NaCl as per EN IEC 60068-2-11

ABB

EC Declaration of conformity
(carding to ZDSUZIES, Amex2A)

we

ABB AB
JOKAB SAFETY lsted below,
Vartabergsgatan 11

SE434 39 Kungsbacka  2006/42/EC

Sweden 2006/95/EC

Authorisedto compile the technical fie  ABB AB.
J

Variabergsgatan 11
SE-43439 Kungsbacka
Sweden

Product
Emergency stop device Smile,
versions 10EA, 10EAK, 11EA, 12EA,
EAR

Certficate:
11-SKM-CM-0103

gency stop ' 1
Emergency stop wire Stop Line
Emergency stop wire JSNY10

Certiication body Inspecta Sweden AB

Box 3010
SE-10425 Stockholm
Sweden

Used hamonized standards.

EN 1O 12100:2010, EN IO 13840-1:2008/AC:2009,
EN 60204-1:2006+A1:2008, EN 1SO 13850:2008

Jesper Kistensson
PRU Manager
Kungsbacka 2012.08.03

50 com
i Joabsafety com

Original

First mount INCA in the apparatus enclosure slot and then attach and fasten the M22 nut. Finally, attach the connection

block.

A Warning! All the safety functions must be tested before starting up the system.

Maintenance

A Warning!

The safety functions and the mechanics shall be tested regularly, at least once every year to confirm that all the safety

functions are working properly.

In case of breakdown or damage to the product, contact the nearest ABB/Jokab Safety Service Office or reseller. Do not
try to repair the product yourself since it may accidentally cause permanent damage to the product, impairing the safety of

the device which in turn could lead to serious injury to personnel.

LED indication

LED Indication Description

Green Safety device OK. Safety circuit closed.

LED on button OFF circuit lose the LED function).

Safety circuit interrupted (when an emergency stop actuator is pressed down, all following units in the safety

Red Safety device actuator pressed down. Safety circuit interrupted.

Model overview

Type Article number Description
INCA 1 2TLA030054R0100 Emergency stop, red button, 5-pin connection block
INCA 18 2TLA030054R0300 Safety stop, black button, 5-pin connection block

Accessories

Type Article number Description
Yellow surround 2TLA030054R0400
Emergency stop sign 2TLA030054R0500
Emergency stop sign 2TLA030054R0600

Yellow surround for
emergency stop button

Article number:
2TLA030054R0400

Yellow surround for emergency stop button.
@22.5 mm, Swedish, Danish, Finnish

@22.5 mm, English, French, German

Emergency stop sign
222.5 mm

Avrticle number:

S, D, F: 2TLA030054R0500
E, F, G: 2TLA030054R0600

www.abb.com/jokabsafety

@ 22.50

@ 20.50
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While every effort has been taken to ensure the accuracy of information contained in this book and any associated promotional and information material
ABB/Jokab Safety cannot accept responsibility for errors or omissions and reserves the right to make any improvements without notice. It is the users
responsibility to ensure that this equipment is correctly designed, specified, installed, cared for and operated to meet all applicable local, national and
international codes/regulations. Technical data in our book is correct to the level of accuracy of ABB/Jokab Safety’s test procedures as verified by
various international approved bodies. Other information (such as application examples, wiring diagrams, operation or use) is intended solely to illustrate
the various uses of our products. ABB/Jokab Safety does not quarantee or imply that the product when used in accordance with such examples in a
particular environment will fulfil any particular safety requirement and does not assume any responsibility or liability for actual use of the product based
on the examples given.



Auszlige aus der Originalbetriebsanleitung

Technische Daten

I N CA Hersteller Sicherheit / Harmonisierte Normen
—_— NOt-HaIt-Taster fu r GEhausel nsta"atlon Adresse ABB AB / JOKAB SAFETY Konformitat Européische Maschinenrichtlinie
Varlabergsvagen 11 2006/42/EU
[EN] The complete original instructions can be found at: SE-434 39 Kungsbacka C€E
o o . EN ISO 12100:2010, EN ISO 13849-

[SE] Den kompletta bruksanvisningen i original finns pa: Schweden 1:2008/AC:2009, EN 60204-1:2007+A1,

. . . . EN ISO 13850:2008
[DE] Die komplette Originalbetriebsanleitung

Netzteil EN ISO 13849-1 Performance Level:

ist zu finden unter:
[IT] Le istruzioni originali complete si trovano qui:
[FR] La notice originale intégrale est disponible sur :

www.abb.com/jokabsafety

Betriebsspannung (LED)
Aktueller Verbrauch (LED)

Mindeststrom (zur
Schaltung)

Maximalstrom (zur

17-27 VDC £10 %
15 mA
10 mA, 10 VDC/10 VAC

2A,24VDC

Vorsicht!

1) Eingang 1 (+24 VDC fur die LED-

In Verbindung mit einem ABB/Jokab Safety Sicherheitsrelais (wie auch mit einem RT6 oder RT9) und
Spannungsversorgung (+) vom Ausgang S13 kénnen maximal drei INCA-Bausteine in Reihe angeschlossen werden.
Dies muss (besonders in warmen Umgebungen) mit Sorgfalt durchgefiihrt werden, da dies die Warmeerzeugung im

Sicherheitsrelais beeinflusst.

Wenn mehr als drei Bausteine in Reihe verbunden sind, sollte die Spannung (+) aus einer anderen Quelle (z. B. A1)

entnommen werden.

Anschlussbeispiel — INCA 1

Betatigungselements

Vibrationsfestigkeit
(halbsinusférmig)

Klimabestandigkeit

Max. 50 m/s” bei 10 Hz, 10
Schaltvorgange, 3-achsig (gemal EN
IEC 60068-2-6)

Bis zu PL e, Kategorie 4
Bioa: 6 050

Zertifikate Inspecta

Hinweis: Eine Sicherheitsfunktion mit einem Not-Halt-Taster INCA 1
kann die Kategorie 4/PL e gemaR EN ISO 13849-1 nur dann
erreichen, wenn ein einzelner INCA-Baustein in Zweikanal-

INCA in Verbindung mit einer Sicherheits-SPS Pluto oder einem Sicherheitsrelais RT6. Zweikanaliger Anschluss mit

Feuchte Hitze, zyklisch

Feuchte Hitze,
permanent

Trockene Hitze

96 Stunden, +25°C/ 97%, +55°C / 93%
relative Luftfeuchte, gemafs EN IEC 60068-
2-30

56 Tage, +40°C / 93% relative Luftfeuchte,
gemaR EN IEC 60068-2-78

96 Stunden, +70°C, gemé&R EN IEC 60068-

Allgemeine Beschreibung Schaltung) Konfiguration an Steuerungseinheit (Sicherheits-SPS oder
. . o i . R R i i Sicherheitsrelais) angeschlossen ist.
INCA 1 ist ein Baustein fur die Notabschaltung, der an einem 22,5 mm Steckplatz in einem Gerategehause zu installieren Allgemeines
ist Das Jokab Safety Markenprodukt, dessen Artikelnummer mit 2TLJ
: Schutzart IP65, Stecker: IP20 beginnt, ist voll kompatibel mit dem ABB Markenprodukt, dessen
Die Variante INCA 1S mit der schwarzen Stopptaste ist zur Verwendung als Maschinen-Stopp-Schalter vorgesehen. Umgebungstemperatur  Lagerung: -30...470°C Artikelnummer mit 2TLA beginnt.
. . . . . . . Betrieb: -10...+55°C Achtung! Die maximale (zyklische) Betriebsdauer des Not-Halt-
A Achtung! Der Not-Halt-Taster INCA muss in der Regel mit anderen Sicherheitsfunktionen wie Schutzverriegelungen usw. 9 . @ )..
" . . Tasters INCA sind 6050 Schaltvorgange.
komplettiert werden. Wir verweisen daher auf die Risikoanalyse. Gehausematerial Polyamide PAG6, Macromelt,
Polybutylenterephthalat PBT, Polypropen EG-Konformititserklirun
Hinweis: Der Not-Halt-Taster (INCA 1) sollte nicht als normaler Stopp fiir die Maschine benutzt werden, sondern nur fir PP, UL 94 VO 9
Notfalle. Kontaktmaterial Silberlegierung, Goldbeschichtung
. ) ABRDB
Elektrische Anschliisse — INCA Anschlisse 5-polige Anschlussklemme H—-
GroRe Siehe Zeichnung W ABBAB ergaren, 2 BB AB
J0kaB saety Gen Anforderungen deraduelen Rhiimen
INCA Gewicht ca.45¢g ‘s'sg";:;:'é’? ongseacia 5?225;3
on ensprechen
Farbe Gelber Sockel, rote oder schwarze Taste Bevolmachiigt die technischen ABB A
5-polige Anschlussklemme Onietagen zosammenziselen Busse
Kraft des 22+/-4N Somveen O

Prodult Zertifikat

. Version
10EA, 10EAK, 11EA, 12EA, 11EAR

Funktion) (Not-Halt-Taste) ‘
2) Eingang 2 Stellweg des Betétigers ~ 4 mm bis zum Einrasten g‘.::::?a.m::.ssmwmw
3) 0VDC (fur die LED-Funktion) Mechanische > 50.000 Schaltungen Notbak Sieherhote-Sezugsohar
4) Ausgang 2 Lebensdauer FE— P—.
5) Ausgang 1 StoRfestigkeit Max. 150 m/s?, Pulsweite 11 ms, 3- SE10425 St
(halbsinusférmig) achsig (geman EN IEC 60068-2-27)

EN . EN 1SO
EN 60204-1:2006+A1:2008, EN IO 13850:2008

/.// K/ &
P

PRU Manager
Kungebacka 2012-08-03

5D com
e okabsatly.com

Original

Anzeige. Kiihlung 96 Stunden, -40°C, gemé&R EN IEC 60068-
A 2-1
I\ r-————7 _A _____ a
I\ | 1 R | Salznebel 96 Stunden, +35°C in einer
+24V |—— (+)S13 Al i : Chemikalienlésung mit NaCl gemaR EN
s34 1 | | IEC 60068-2-11
Q10 — (h2) 523 | -H— O 2 |
A-pulse | | | | AbmaRe — INCA
[ | |
Safety PLC Safety relay | | | |
Pluto E.g.RT6 | | | |
10VI I3 I I
oV — A2 Ho——A)— |
[ | |
[ ~4 I
" — 824 —— O |
Lo 5 [
10— s14 L1 M) | [
T i A
\ | |
v L d

VorsichtsmaBnahmen bei der Installation

Setzen Sie INCA zunéachst in den Einschub im Gerategehduse ein. Befestigen Sie danach die Einheit mit einer M22-
Mutter. Bringen Sie abschlieRend die Anschlussklemme an.

@ 22.50

80

=,
0lo |
A Achtung! Alle Sicherheitsfunktionen miissen vor der Inbetriebnahme des Systems getestet werden. i g:
u|[o]
Wartung ‘ " = ?:
A Achtung!
| 22050 | 1870 |
Die Sicherheitsfunktionen und die Mechanik missen regelmaRig, doch mindestens einmal jahrlich getestet werden, um o 29.50

zu bestatigen, dass alle Sicherheitsfunktionen korrekt funktionieren.

Im Falle eines Versagens oder bei Schaden am Produkt wenden Sie sich bitte an den néachsten ABB/Jokab Safety

Kundendienst oder Handler. Versuchen Sie nicht, das Produkt selbst zu reparieren, da aus Versehen bleibende Schaden

am Produkt hinterlassen werden kdnnen, die die Sicherheit des Geréates beeintrachtigen, was wiederum zu schweren

Verletzungen flihren kénnte.

LED-Anzeige

LED Anzeige

Beschreibung

griin Sicherheitsvorrichtung OK. Sicherheitskreis geschlossen.

.
m

Sicherheitskreis unterbrochen (wenn der Not-Halt-Taster gedriickt wurde, verlieren alle folgenden Einheiten der

Taste LED Ein AUS Sicherheitsschaltung ihre LED-Funktion).

rot Bedienelement der Sicherheitsvorrichtung niedergedriickt. Sicherheitskreis unterbrochen. Hinweis: Alle MaRe in Millimeter.

Modelliibersicht

Typ Artikelnummer Beschreibung

INCA 1 2TLA030054R0100 Not-Halt-Taster, rote Taste, 5-poliger Anschlussblock

INCA 1S 2TLA030054R0300 Not-Aus-Schalter, schwarze Taste, 5-poliger Anschlussblock
Zubehor

Typ Artikelnummer Beschreibung

Vorsatzring 2TLA030054R0400 Gelbe Einfassung fiir Not-Halt-Taster.

Zeichen fir Not-Halt-Taster 2TLA030054R0500 @ 22,5 mm, Schwedisch, Danisch, Finnisch

Zeichen flr Not-Halt-Taster 2TLA030054R0600 @ 22,5 mm, Englisch, Franzdsisch, Deutsch

Zeichen fiir Not-Halt-Taster
@ 22,5 mm

Gelbe Einfassung fiir Not-
Halt-Taster

Artikelnummer:
S, D, F: 2TLA030054R0500
E, F, G: 2TLA030054R0600

Artikelnummer:
2TLA030054R0400

Die Beschreibungen und Beispiele in diesem Handbuch erldutern die Funktion und Anwendung der Produkte. Dies bedeutet nicht, dass diese die
Anforderungen an alle Arten von Maschinen und Verfahren erfiillen kénnen. Der Kaufer/Betreiber haftet fir die Montage der Produkte und fiir seine
Verwendung nach den geltenden Vorschriften und Normen. Anderungen von Produkten und Produktblattern ohne vorhergehende Mitteilung sind
vorbehalten.

www.abb.com/jokabsafety




