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Blocco a chiave Kirk in posizione di aperto fuori portella
 Kirk key lock for open position outside door

Schlüsselverriegelung Kirk in Aus-Stellung außerhalb der Schaltfeldtür
Verrouillage à clé Kirk en position d'ouverture hors porte

Bloqueo de  llave Kirk en posición de abierto fuera de la portezuela
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In aggiunta per ciascun
interruttore fisso

In addition for each fixed
circuit-breaker

Zusätzlich zu jedem festen
leistungsschalter

En plus pour chaque
disjoncteur fixe

Como accesorio para cada
interruptor fijo
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Esecuzione estraibile
Steckbare withdrawable
Ausfahrbar
Version débrochable
Ejecución extraíble

Esecuzione fissa
Fixed version
Feste Ausführung
Version fixe
Ejecución fija

A cura del cliente

Provided by the client

Vom Kunden zu Beschaffen

Par le client

A cargo del cliente
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