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Messgerate und Energiemonitoring
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Energiezahler
Auswahlhilfe

Die Energiezdhler von ABB sind fiir die Zwischenzdahlung ausgelegt und stehen mit vielféltigen Funktionen fir zahlreiche Anwen-
dungen zur Verfligung. Fiir die einfache Auswahl des richtigen Zahlers sind den Ernergiezdhlern der A- und B-Serie entsprechend
der Eigenschaften und Funktionen verschiedene ,Metallfarben” zugeordnet.

A-Serie

? 123man

2847 =—

KWh 5=
(s 0
L]

Typ A4l A42 A43
Details siehe Seite 10/6 Seite 10/7 Seite 10/8
Messart Direkt Wandler (CTVT) Direkt
2-Leiteranschluss (L+N) /1 Messwerk | | | |

3-Leiteranschluss (TPE) / 2 Messwerke* | |
4-Leiteranschluss (TPE+N) / 3 Messwerke* | |
Spannungsbereich 57,7-288 V AC (-20 % - +15 %) 3x 57,7-288/100-500 V

(-20+ % - +15 %)

Grenzstrom .y 80 A 6A 80A

Frequenz 50 0der60Hz*5% 50 oder 60 Hz * 5 % oder 16,7 Hz 50 oder60 Hz *5 %

Betriebstemperaturbereich -40 - +70°C

Baubreite (TE) 4 4 7

Funktionalitat Stahl Silber Gold Stahl Silber Stahl | Bronze | Silber | Platin
[ [ | [ [ | [ [ |

Genauigkeitsklassen

B (Klasse 1) u u u u u | | | | | | |

C (Klasse 0,5 S)

Energiewerte

Wirkenergie L] L] u u L] | || || ||

Blindenergie ] u ] ] u ]

Scheinenergie u u u | | | ||

Import/Export u L u | | ||

Riicksetzbare Zwischenzahler u u | | | | ||

Tarifregister, 1-4 o ] ] L |

Diagnose und Alarme

Messwerte (z.B. W, V, A, Hz, Pf) ** | | | | | | | | | | u u u

Alarmfunktion ] ] ] ] ] | ] | |

Oberwellenanalyse |

Zeitabhdngige Funktionen

Wertespeicher (Tag, Woche, Monat) | | |

Bedarfswerte (min./max) | | |

Lastprofile (8 Kandle) u

Eingdnge/Ausgiange

Impulsausgang ] ] ] ] ] ] | | |

2 Eingdnge/2 Ausgadnge u u u | |

4 frei konfigurierbare Ein- bzw. Ausgange u

Tarifsteuerung

Uber Eingdnge ] ] ] ] |

Uber Kommunikation u u u u u

Uberinterne Uhr ] |

Zulassungen

MID (Modul B + D) ] ] ] ] ] [] [] [] []

IEC L L L L L L u L L

Kommunikation/Schnittstellen

Infrarot ] | ] ] ] ] | | |

M-Bus O | | O O O O O

RS-485 | O | O O O O

(Modbus oder EQ-Bus, konfigurierbar)

* konfigurierbar

**  abhangig vom Zahlertyp
B Standard

0O  Optional

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 10/1
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Technische Daten Online-Katalog

A-Serie B-Serie D-Serie

Ad4 B24 D13
Seite 10/9 Seite 10/10 Seite 10/11 Seite 10/11
Wandler (CTVT) Wandler (CT) Direkt Direkt
]
] | ]
] | ]
3x 57,7-288/100-500 V 3x220/380V AC ... 240/415V AC 220-240VAC +/-20 % 3x220-240 VAC +/-20 %
(-20+ % - +15 %) (-20 % - +15 %)
oder 3x 57,7/100 ... 400/690 V AC
(-20 % bis +15 %)
6A 6A 40 A 65A
50 oder 60 Hz + 5 % 50 oder 60 Hz £+ 5% 50 oder 60 Hz + 5% 50 oder 60 Hz + 5 %
-40 - +70°C -40 - +70°C -40 - +70°C -40 - +70°C
7 4 1 3
Stahl |Bronze| Silber | Gold | Platin Stahl Bronze Silber 15 15
[ [ | [ [ |
| | ] ] | | | ]
[ ] ] [ ] [ ]
] | ] ] ] ] ] ] | ] ] ]
| ] | | | | | ]
] ] ] ] ] ] ] |
| ] | | | | ] ]
] ] ] ] [ ] [ ]
] | | |
| | ] | | | | | | ] ]
] ] ] ] ] ] ] ] [ ] [ ]
|
| |
] ]
|
| | ] | | | | | ] ]
] ] ]
|
] | | | 2 2
] | ] ] 4 4
| |
| ] ] | | | | | | ] ]
] ] ] ] ] ] ] ] ] ]
| ] ] | ] | | ]
O O O O O O O |
O O O || O O | O O |

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 10/1

2CDCO001003C0116 Rev. K | Katalog ENERGIE-VERTEILUNGSPRODUKTE - Stand: 10/2025 | ABB 10/3


https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC100487-EM
https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC100487-EM
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A7627&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
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Energiezdhler
Typenschlussel

s> xa 5| (1] 1] 2] - |wo]

Integrierte Schnittstelle - Keine 0
Integrierte Schnittstelle - Infrarot (IR) 1
Integrierte Schnittstelle - RS-485 2
Integrierte Schnittstelle - M-Bus 3
IEC Zulassung + MID gepriift und zertifiziert 100
IEC Zulassung 300

Funktionalitaten nach Metalfarben
Die Funktionalitdten sind in verschiedene Metallfarben gebilindelt und bauen auf den Funktionen der jeweils niedrigeren Funk-
tionsgruppe auf. Beispiel: Der Zahler in Gold-Ausfiihrung enthélt auch alle Funktionen von Silber, Bronze und Stahl.

. Stahl . Bronze . Silber . Gold Platin

Wirkenergie Bezug und Lieferung Tarife Basis Uhrenfunktionen Erweiterte Uhrenfunktionen
Impuls-/Alarmausgang von Wirk-, Blind und Feste Ein-/Ausgange inkl. Tarif Uberwachung inkl. Lastenprofile
Scheinenergie riicksetzbares Register Vorgeschichte Oberschwingung (THD)
optional Klasse 2/0,5 Maximalwerte Konfigurierbare
Ereignisprotokoll Ein/Ausgange

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 10/1
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Energiezahler
Auswahlhilfe

Die nachstehende Tabelle soll den Prozess der Auswahl des richtigen, auf individuelle Bediirfnisse zugeschnittenen
Energiezdhlers vereinfachen.

Durch die Berlicksichtigung von Faktoren wie der Genauigkeit der Energiemessung und der gewiinschten Funktionen unter-
stlitzt die Tabelle bei der optimalen Auswahl. Mit dem Fokus auf Genauigkeit, Effizienz und Kompatibilitdt kann die perfekte
Energiezahlerlésung fur private, gewerbliche oder industrielle Anforderungen gefunden werden.

Wirkleistung v v v v v v
Genauigkeitsklasse 1 v v v v v v
Genauigkeitsklasse 0,5 Optional Optional Optional
Impulsausgang v v v v v v
Alarm v v v v v v
Blindleistung v v v v v
Scheinleistung v v v v v
Energie importieren/exportieren v v v v v
Tarife *4 liber Kii?n:nikation 4 4 4
Zuriicksetzbares Energieregister v v v v
Feste l/O 1DI/1DO 2D1/2DO 2D1/2DO 2D1/2DO
Konfigurierbare 1/0 4
Oberschwingungen 2.-16.
Uhrfunktionen* v v
Erweiterte Uhrfunktionen** v
* Tarifsteuerung, Vorwerte, Max./Min.-Bedarf, Ereignisprotokoll - ** Lastprofile
4 . —

D11 und D13 A-Serie B-Serie

verfiigbar in: verfligbar in: A ) verfigbar in:

Spannung: 220-240 V AC Spannung: 57,7..288 V AC Spannung: 220-240 V AC

3 x230/400 V AC 57,7.../100...288 V AC 3 x230/400 V AC

3 x 57,7/100 ... 288/500 V AC
3x57,7/100 ... 400/690 V AC

D11 Einphasig, bis zu 40 A A4l Einphasig, bis zu 80 A B24 Dreiphasig, mit CT
D13 Dreiphasig, bis zu 65 A A42 Einphasig, mit CT/VT
A43 Dreiphasig, bis zu 80 A
\ ) A44 Dreiphasig, mit CT/VT
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Energiezahler
A41 Wechselstromzahler, 80 A

Technische Daten Technisches
Handbuch

Wechselstromzahler, einphasig (1 + N)

Direktanschluss bis 80 A. Mit Messwerten und Alarmfunktion.
Kommunikation: Infrarotschnittstelle.

Optionale Schnittstellen: M-Bus, RS-485 (Modbus oder EQ-Bus einstellbar).
Breite: 4 DIN-Module. Gepruft und zugelassen gemaB MID und IEC.

Bestellangaben

Spannung Genauig- Ein-/ Kommu- Typ Bestellnummer Preis Gewicht VPE
keitsklasse Ausgdnge nikation 1 Stk.
v 1Stk. € kg Stk.
Stahl B
Wirkenergiemessung
57,7..288 VAC B (KIL.1) Impuls- - A41111-100 2CMA170554R1000 313,00 0,236 1
ausgang

M-Bus  A41113-100 2CMA100240R1000 566,00 0,246 1

Silber &
4-Quadrantenmessung, Zwischenzdhler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung liber Eingdnge und Kommu-
nikation.
57,7..288 VAC B (KIl.1) 2 Ausgidnge, M-Bus  A41313-100 2CMA170504R1000 569,00 0,246 1
Blindenergie 2 Eingange
Kl. 2
Gold

4-Quadrantenmessung, Zwischenzahler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung Uber Eingange,
Kommunikation oder integrierte Uhr.
Wertespeicher. Bedarfswerte (min/max).

57,7..288 VAC B (KI.1) 2 Ausgdnge, RS-485 A41412-100 2CMA170505R1000 644,00 0,246 1
Blindenergie 2 Eingdnge
KI. 2

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 10/1
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https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CMC486007M0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CMC486007M0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
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https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A7627&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch

Energiezahler
A42 Messwandlerzahler, 6 A

Technische Daten Technisches
Handbuch

L]

o]

Messwandlerzahler, einphasig (1 + N)
Wandleranschluss CTVT, 1(6) A. Mit Messwerten und Alarmfunktion.
Geprift und zugelassen gemaB MID und IEC.

Bestellangaben

Spannung Genauig- Ein-/ Kommu- Typ Bestellnummer Preis Gewicht VPE
= al keitsklasse Ausgdnge nikation 1 Stk.
v 1Stk. € kg Stk.
Stahl B
Wirkenergiemessung
57,7..288 VAC B (KI.1) Impuls- - A42111-100 2CMA170555R1000 327,00 0,197 1
ausgang

RS-485 A42112-100 2CMA170510R1000 400,00 0,207 1
M-Bus  A42113-100 2CMA100242R1000 586,00 0,207 1

Silber m
4-Quadrantenmessung, Zwischenzahler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung Giber Eingdange und
Kommunikation.

57,7..288 VAC B (KI.1) 2 Ausgdnge, RS-485 A42312-100 2CMA170512R1000 585,00 0,207 1
Blindenergie 2 Eingange
KI. 2

L]

Einphasige Energiezahler 16,7 Hz
Wandleranschluss CTVT, 1(6) A

¥

Bestellangaben

Spannung Genauig- Ein-/ Kommu- Typ Bestellnummer Preis Gewicht VPE
keitsklasse Ausgdnge nikation 1 Stk.
& v 1Stk. € kg Stk.
Platin

Messung von Wirkenergie und Blindenergie, 4 konfigurierbare Ein-/Ausgdnge, Import/Export,
Tarife 1-4, Tarifkontrolle Uber Eingange, Kommunikation oder Uhr, vorherige Werte, max. und
min. Bedarf, erweiterte Lastprofile, Oberwellen und harmonische Gesamtverzerrung. KI. 0,5 S,
reaktive Kl. 2.

100...288 V AC RS-485 A42552-120 2CMA170518R1000 842,00 0,207 1

M-Bus  A42552-120 2CMA170518R1000 842,00 0,207 1

> Kapitelinhaltsverzeichnis Seite 10/1
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Energiezahler
A43 Drehstromzahler, 80 A

Technische Daten Technisches
Handbuch
Drehstromzahler, dreiphasig (3 + N)
Direktanschluss bis 80 A. Mit Messwerten und Alarmfunktion.
Geprift und zugelassen gemaB MID und IEC.
Bestellangaben
Spannung Genauig- Ein-/ Kommu- Typ Bestellnummer Preis Gewicht VPE
keitsklasse Ausgdnge nikation 1 Stk.
\' 1Stk. € kg Stk.
Stahl B
Wirkenergiemessung
3x57,7/100... B (KI.1) Impuls- - A43111-100 2CMA170520R1000 428,00 0,438 1
288/500V AC ausgang RS-485 A43112-100 2CMA100244R1000 514,00 0,448 1
M-Bus  A43113-100 2CMA100245R1000 514,00 0,448 1
Bronze
4-Quadrantenmessung (Wirk- und Blindenergiemessung, Lieferung und Bezug)
3x57,7/100... B (KI.1) Impuls- RS-485 A43212-100 2CMA170522R1000 585,00 0,448 1
288/500V AC irnadenergm ausgang M-Bus  A43213-100 2CMA170523R1000 585,00 0,448 1
Silber
4-Quadrantenmessung, Zwischenzahler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung liber Eingange und
Kommunikation.
3x57,7/100... B (KIL1) 2 Ausgange, RS-485 A43312-100 2CMA170525R1000 785,00 0,448 1
288/500V AC Blindenergie 2 Eingdnge
Kl 2 M-Bus  A43313-100 2CMA170526R1000 785,00 0,448 1
Platin

4-Quadrantenmessung, Zwischenzadhler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung liber Eingange,
Kommunikation oder integrierte Uhr.
Wertespeicher. Bedarfswerte (min/max). Erweiterte Lastprofile und Oberwellenmessung.

3x57,7/100... B (KIL1) 4 konfigurier- RS-485 A43512-100 2CMA170531R1000 1.012,00 0,448 1
288/500V AC Blindenergie bare Ein- bzw.
Kl 2 Ausginge ~ M-Bus  A43 2CMA170532R1000 1.012,00 0,448 1
513-100
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https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CMC486006M0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CMC486006M0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CMC486006M0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA170532R1000
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A7627&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A7627&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch

Energiezahler

A44 Messwandlerzahler, 6 A

Technische Daten

Technisches

Handbuch
Messwandlerzahler, dreiphasig (3 + N)
Wandleranschluss CTVT, 1(6) A. Mit Messwerten und Alarmfunktion.
Geprift und zugelassen gemaB MID und IEC.
Bestellangaben
Spannung Genauig- Ein-/ Kommu- Typ Bestellnummer Preis Gewicht VPE
keitsklasse Ausgdnge nikation 1 Stk.
v 1Stk. € kg Stk.
Stahl B
Wirkenergiemessung
3x57/100... B (K1) Impuls- - A44111-100 2CMA170533R1000 438,00 0,353 1
288/500V AC ausgang RS-485 A44112-100 2CMA100248R1000 530,00 0,363 1
M-Bus  A44113-100 2CMA100249R1000 530,00 0,363 1
Bronze
4-Quadrantenmessung (Wirk- und Blindenergiemessung, Lieferung und Bezug)
3x57/100... B (K1) Impuls- - A44211-100 2CMA100013R1000 514,00 0,353 1
288/500V AC E:mzdenergle ausgang RS-485 A44212-100 2CMA170534R1000 598,00 0,363 1
M-Bus  A44213-100 2CMA170535R1000 598,00 0,363 1
Silber
4-Quadrantenmessung, Zwischenzahler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung liber Eingdange und
Kommunikation.
3x57/100... B (K1) 2 Ausginge, - A44311-100 2CMA170536R1000 713,00 0,353 1
288/500VAC () o55) 2FEiNgaNge oo g5 A44352100 2CMAL70537R1000 842,00 0,363 1
E:";de”erg‘e M-Bus  A44353-100 2CMAI70538R1000 842,00 0,363 1
Gold
4-Quadrantenmessung, Zwischenzahler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung liber Eingédnge,
Kommunikation oder integrierte Uhr.
Wertespeicher. Bedarfswerte (min/max).
3x57/100... C(KI.O,5S) 2Ausgdnge, RS-485 A44452-100 2CMA170540R1000 944,00 0,363 1

288/500V AC Blindenergie 2 Eingange
KI. 2

Platin
4-Quadrantenmessung, Zwischenzahler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung Uber Eingange,
Kommunikation oder integrierte Uhr.

Wertespeicher. Bedarfswerte (min/max). Erweiterte Lastprofile und Oberwellenmessung.

3x57/100... C (KI.0,5S) 4konfigu- RS-485 A44552-100 2CMA170545R1000 1.070,00
288/500VAC  Blindenergie rierbareBin- \\ 5\ 744 553-100 2CMA170546R1000 1.070,00
KI. 2 bzw. Aus-
gange
3x57/100... C(KI.O,5S) 1Ausgang, RS-485 A44552-110 2CMA170549R1000 1.214,00
400/690V AC Blindenergie 1 Eingang

Kl 2 M-Bus  A44553-110 2CMA170548R1000 1.214,00

0,363 1
0,363 1
0,376 1
0,376 1
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Energiezahler
B24 Messwandlerzahler, 6 A

Technische Daten Technisches
Handbuch

Messwandlerzahler, dreiphasig (3 + N)
Wandleranschluss CT, 1(6) A. Mit Messwerten und Alarmfunktion.
Geprift und zugelassen gemaB MID und IEC.

Bestellangaben

Spannung Genauig- Ein-/ Kommu- Typ Bestellnummer Preis Gewicht VPE
keitsklasse Ausgdnge nikation 1 Stk.
v 1Stk. € kg Stk.
Stahl B
Wirkenergiemessung
3x230/400VAC B (KI.1) Impuls- - B24 111-100 2CMA100177R1000 273,00 0,250 1
ausgang RS-485 B24112-100 2CMA100178R1000 332,00 0,250 1

M-Bus B24113-100 2CMA100179R1000 332,00 0,270 1

Bronze

4-Quadrantenmessung (Wirk- und Blindenergiemessung, Lieferung und Bezug)

3x230/400VAC B (KI.1) Impuls- RS-485 B24212-100 2CMA100180R1000 355,00 0,250 1
Blindenergie ausgang
K. 2

Silber

4-Quadrantenmessung, Zwischenzahler, Tarife 1-4, Tarifsteuerung liber Eingange und
Kommunikation.
3x230/400VAC C(KI.0O,5S) 2Ausgdnge, RS-485 B24352-100 2CMA100183R1000 439,00 0,270 1

Blindenergie 2 Eingdnge M-Bus B24353-100 2CMA100184R1000 439,00 0,290 1
K. 2
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100177R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100178R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100179R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100180R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100183R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA100184R1000
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC512084D0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC512084D0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC512084D0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A7627&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A7627&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch

Energiezahler
D11 15 Wechselstromzahler
D13 15 Drehstromzahler

Energiezahler Brochure Energy
D11 15 und D13 15 Meters

Wechselstromzahler, einphasig (1+N), 1 TE

Energiezdhler aus 70 % recycelten Kunststoff, Wirk-, Blind- und Scheinleistung,
Bidirektionale Messung von Import und Export, Funktionsstufe 15, Impulsausgang, 2 Tarife
(4 Gber Kommunikation)

Bestellangaben

Span-  Genauigkeits- Ein-/ Kom-  Typ Bestellnummer Preis Gewicht VPE

nung klasse Ausgange muni- 1 Stk.
kation

\' 1Stk. € kg Stk.

220- B (KI.1) Wirkenergie 1 Dig. Eingang - D1115-M 40 2CMA241645R1000 82,00 0,070 1

240V AC KI. 2 Blindenergie 1 Dig. Ausgang

220- B (KI.1) Wirkenergie 1 Dig. Eingang Modbus D1115-M 40 2CMA241665R1000 123,00 0,070 1
240V AC KI. 2 Blindenergie 1 Dig. Ausgang RTU Modbus

220- B (KI.1) Wirkenergie 1 Dig. Eingang MBus  D1115-M 40 2CMA241685R1000 123,00 0,070 1
240V AC KI. 2 Blindenergie 1 Dig. Ausgang Mbus

Drehstromzahler, dreiphasig (3+N), 3 TE

Energiezdhler aus 70 % recycelten Kunststoff, Wirk-, Blind- und Scheinleistung,
Bidirektionale Messung von Import und Export, Funktionsstufe 15, Impulsausgang, 2 Tarife
(4 Gber Kommunikation)

Bestellangaben

Span-  Genauigkeits- Ein-/ Kom-  Typ Bestellnummer Preis Gewicht VPE

nung klasse Ausgange muni- 1 Stk.
kation

' 1Stk. € kg Stk.

3x220/ B(KI.1) Wirkenergie 1 Dig. Eingang - D1315-M 65 2CMA241695R1000 154,00 0,250 1

240V AC Kl. 2 Blindenergie 1 Dig. Ausgang

3x220/ B (KIL1)Wirkenergie 1 Dig. Eingang Modbus D13 15-M 65 2CMA241765R1000 185,00 0,250 1
240V AC KI. 2 Blindenergie 1 Dig. Ausgang RTU Modbus

3x220/ B (KI.1) Wirkenergie 1 Dig. Eingang MBus  D1315-M 65 2CMA241845R1000 219,00 0,250 1
240V AC Kl. 2 Blindenergie 1 Dig. Ausgang Mbus

Fronttiireneinbausatz
flr bis zu 7TE

Bestellangaben

Anwendung Typ Bestellnummer Preis Gewicht VPE
1 Stk.
1Stk. € kg Stk.
Fronttiireinbausatz
Schaltschrankeinbau Front mounting kit 2CMA132635R1000 44,10 0,197 1
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https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107492A3149&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107492A3149&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107492A3149&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A3554&LanguageCode=de&DocumentPartId=_SOURCE&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A3554&LanguageCode=de&DocumentPartId=_SOURCE&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108469A3554&LanguageCode=de&DocumentPartId=_SOURCE&Action=Launch
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA241645R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA241665R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA241685R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA241695R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA241765R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA241845R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA132635R1000

Messstromwandler
Auswahltabelle fur Stromwandler

Wabhl der Leistungsschalter ¥

Modular S200, S750DR, S800

Tmax XT1, XT2 XT1, XT2, XT3, XT4, XT5 XT5 XT5, XT6 XT6, XT7 XT3, XT4, XT5
Emax E1l.2

Wahl der Installation

Befestigungssystem DIN-Schiene DIN-Schiene DIN-Schiene, Kabel oder Sammelschiene, Tragerplatte mit FliBen Sammelschiene

\

Klasse Bemes- CTA TRFM CT1iM-2 CT1M-3 CTiM-4 CT1M-5 CT1M-S-30
sungsstrom
(A)
0,5 10 2CSG111030R1141
CTA/10
0,5 20 2CSG111050R1141
CTA/20
0,5 25 2CSG111060R1141
CTA/25
0,5 40 2CSG111080R1141 2CSM100050R1111
CTA/40 (KI.0,5) TRFM/40
1 50 2CSG111090R1141 2CSG280225R1000
CTA/50 (KI. 0,5) CT1M-2 50 (KI. 1)
1 60 2CSG111100R1141 2CSM100070R1111 2CSG280235R1000
CTA/60 (KI.0,5) TRFM/60 (KI. 1) CT1M-2 60 (KI. 1)
0,5 80 2CSG111110R1141 2CSG280245R1000
CTA/80 (KI. 0,5) CT1M-2 80
1 100 2CSG111120R1141 2CSM100090R1111 2CSG280255R1000 2CSG280725R1000
CTA/100 (KI. 0,5) TRFM/100 CT1M-2 100 CT1M-S-30 100 (KI. 1)
0,5 150 2CSM100100R1111 2CSG280265R1000 2CSG280735R1000
TRFM/150 CT1M-2 150 CT1M-S-30 150 (KI. 1)
0,5 200 2CSG280275R1000
CT1M-2 200
0,5 250 2CSM100120R1111 2CSG280285R1000 2CSG280745R1000
TRFM/250 CT1M-2 250 CT1M-S-30 250 (KI. 1)
0,5 300 2CSG280295R1000 2CSG280315R1000 2CSG280375R1000 2CSG280755R1000
CT1iM-2 300 CT1M-3300 CT1M-4 300 CT1M-S-30 400
0,5 400 2CSM100140R1111 2CSG280305R1000 2CSG280325R1000 2CSG280385R1000
TRFM/400 CT1iM-2 400 CT1M-3400 CT1M-4 400
0,5 500 2CSG280335R1000 2CSG280395R1000
CT1M-3 500 CT1M-4 500
0,5 600 2CSM100160R1111 2CSG280345R1000 2CSG280405R1000
TRFM/600 CT1M-3600 CT1M-4 600
0,5 800 2CSG280355R1000
CT1M-4 800
0,5 1.000 2CSG280365R1000
CT1M-51000

1) Bei den Empfehlungen zur Wahl der Leistungsschalter handelt es sich lediglich um Beispiele.
Genaue Informationen finden Sie in den entsprechenden Produktkatalogen.
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111030R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111050R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111060R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111080R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100050R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111090R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280225R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111100R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100070R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280235R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111110R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280245R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111120R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100090R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280255R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280725R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100100R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280265R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280735R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280275R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100120R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280285R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280745R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280415R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280765R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280295R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280315R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280375R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280755R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280425R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100140R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280305R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280325R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280385R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280435R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280775R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280335R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280395R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280445R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280785R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100160R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280345R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280405R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280455R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280795R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280525R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280605R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280355R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280465R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280805R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280535R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280615R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280825R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280365R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280475R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280815R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280545R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280625R1000

Technische Daten Online-Katalog

XT5, XT6, XT7 XT5, XT6, XT7
E12,E2.2 E2.2

XT5, XT6, XT7 XT6, XT7
E2.2,E4.2,E6.2

DIN-Schiene, Kabel oder
Sammelschiene
Tragerplatte mit FiBen

Sammelschiene Kabel oder Sammelschiene, Tragerplatte mit FiiBen Sammelschiene

CTiM-6 CTiM-7 CT1M-S-80 CTiM-8 CTiM-10 CTiM-12 CT1iM-S-120
2CSG280415R1000 2CSG280765R1000
CT1M-6 250 CT1M-S-80 250
2CSG280425R1000
CT1M-6 300
2CSG280435R1000 2CSG280775R1000
CT1M-6 400 CT1M-S-80 400
2CSG280445R1000 2CSG280785R1000
CT1M-6 500 CT1M-S-80 500
2CSG280455R1000 2CSG280795R1000 2CSG280525R1000 2CSG280605R1000
CT1M-6 600 CT1M-S-80 600 CT1M-8 600 CT1M-10 600
2CSG280465R1000 2CSG280805R1000  2CSG280535R1000 2CSG280615R1000 2CSG280825R1000
CT1M-6 800 CT1M-S-80 800 CT1M-8 800 CT1M-10 800 CT1M-S-120 800
2CSG280475R1000 2CSG280815R1000 2CSG280545R1000 2CSG280625R1000
CT1M-6 1000 CT1M-S-80 1000 CT1M-8 1000 CT1M-10 1000
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https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC209274
https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC209274
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108470A9354&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108470A9354&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111030R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111050R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111060R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111080R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100050R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111090R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280225R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111100R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100070R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280235R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111110R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280245R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG111120R1141
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100090R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280255R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280725R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100100R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280265R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280735R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280275R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100120R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280285R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280745R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280415R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280765R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280295R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280315R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280375R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280755R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280425R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100140R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280305R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280325R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280385R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280435R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280775R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280335R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280395R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280445R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280785R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSM100160R1111
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280345R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280405R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280455R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280795R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280525R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280605R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280355R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280465R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280805R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280535R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280615R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280825R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280365R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280475R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280815R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280545R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280625R1000

Messstromwandler

Auswahltabelle fir Stromwandler

Wabhl der Leistungsschalter ¥

Modular S200, S750DR, S800
Tmax XT1, XT2
Emax

XT1, XT2, XT3, XT4, XT5

XT5

XT5, XT6

XT6, XT7

E1l.2

XT3, XT4, XT5

Wahl der Installation

Befestigungssystem DIN-Schiene

DIN-Schiene

DIN-Schiene, Kabel oder Sammelschiene, Tragerplatte mit FliBen

Sammelschiene

\

Klasse Bemes- CTA TRFM CT1iM-2 CT1iM-3 CTiM-4 CT1iM-5 CT1M-S-30
sungsstrom
(A)
0,5 1.200
0,5 1.250
0,5 1.500
0,5 2.000
0,5 2.500
0,5 3.000
0,5 4.000
0,5 5.000
0,5 6.000
CTA TRFM CT1M-2 CT1iM-3 CTiM-4 CT1M-5 CT1M-S-30
Primarwicklung  Primérkabel- Primarkabel- Primarkabel- Primarkabel- Primarkabel- Kabelumbaustrom-
durchfiihrung durchfiihrung durchfiuhrung durchfiihrung durchfiihrung wandler mit Primar-
kabeldurchfiihrung
Kabel- 8 29 21 26 31 41 -
durchmesser (mm)
GroBe der waagrech- - - 20 x 10 30 x 10,25 x 15 40 x 10, 30 x 20 50 x 10,40 x 20, -
ten Sammelschiene 30 x 30
GroBe der senkrech- — - - - 40 x 10, 30 x 20 - 33x23

ten Sammelschiene

1) Bei den Empfehlungen zur Wahl der Leistungsschalter handelt es sich lediglich um Beispiele.
Genaue Informationen finden Sie in den entsprechenden Produktkatalogen.
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280485R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280555R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280635R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280835R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280705R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280495R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280565R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280645R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280845R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280505R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280575R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280655R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280515R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280585R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280595R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280665R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280715R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280675R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280685R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSG280695R1000

Technische Daten

XT5, XT6, XT7
E12,E2.2

XT5, XT6, XT7

XT5, XT6, XT7

E2.2

E2.2,E4.2,E6.2

XT6, XT7

DIN-Schiene, Kabel oder Sammelschiene
Sammelschiene

Tragerplatte mit FiBen

Kabel oder Sammelschiene, Tragerplatte mit FiiBen

Sammelschiene

CT1iM-6 CT1iM-7 CT1M-S-80 CT1iM-8 CT1iM-10 CTiM-12 CT1M-S-120
2CSG280485R1000 2CSG280555R1000  2CSG280635R1000 2CSG280835R1000
CT1M-6 1200 CT1M-8 1200 CT1M-10 1200 CT1M-S-120 1200

2CSG280705R1000
CT1M-10 1250
2CSG280495R1000 2CSG280565R1000 2CSG280645R1000 2CSG280845R1000
CT1M-6 1500 CT1M-8 1500 CT1M-10 1500 CT1M-S-120 1500
2CSG280505R1000 2CSG280575R1000 2CSG280655R1000
CT1M-6 2000 CT1M-8 2000 CT1M-10 2000
2CSG280515R1000 2CSG280585R1000
CT1M-7 2500 CT1M-10 2500
2CSG280595R1000  2CSG280665R1000
CT1M-10 3000 CT1M-12 3000
2CSG280715R1000 2CSG280675R1000
CT1M-10 4000 CT1M-12 4000
2CSG280685R1000
CT1M-12 5000
2CSG280695R1000
CT1M-12 6000
CT1M-6 CT1iM-7 CT1M-S-80 CT1iM-8 CT1iM-10 CT1iM-12 CT120
Primarkabel- Primarkabel- Kabelumbaustrom-  Primarkabel- - Primarkabel- Kabelumbaustrom-
durchfiihrung durchfiihrung wandler mit Primar-  durchfiihrung durchfiihrung wandler mit Primar-
kabeldurchfiihrung kabeldurchfiihrung
65 - - 73 86 - -
80 x 10, 60 x 30, 101 x 56 - 80 x 30, 60 x 50 100 x 30, 80 x 50, 125 x 93 -
50 x 50 70 x 60
80 x 10, 60 x 30, - 85 x 55 80 x 30, 60 x 50 100 x 30, 80 x 50, - 125 x 85
50 x 50 70 x 60
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Messstromwandler
CT1M-Stromwandler

CT1M-2.../Baureihe 5 A, mit Primdrkabeldurchfiihrung

Technische Daten

Primar- Beste VA- VA- VA- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
bemes- Genauig- Klasse Klasse Klasse 1 Stk.
sungsstrom keitsklasse 0,5 1 3
A Typ Bestellnummer 1stk. € kg Stk
50 1 - 1,5VA 2VA CTiM-2 50 2CSG280225R1000 36,80 0,350 1
60 1 - 1,5VA  2VA CT1M-2 60 2CSG280235R1000 36,80 0,360 1
CT1iM-2 80 0,5 1VA 2,5VA  3VA CT1iM-2 80 2CSG280245R1000 36,80 0,360 1
100 0,5 1,5VA 3, 75VA 3,75VA CT1M-2100 2CSG280255R1000 40,70 0,340 1
150 0,5 2,5VA  5VA 5VA CT1M-2 150 2CSG280265R1000 40,70 0,350 1
200 0,5 3,75VA 5VA 5VA CT1M-2 200 2CSG280275R1000 40,70 0,350 1
250 0,5 5VA 5VA 7,5VA  CT1M-2 250 2CSG280285R1000 48,10 0,360 1
300 0,5 5VA 5VA 7,5VA  CTiM-2300 2CSG280295R1000 48,10 0,310 1
400 0,5 5VA 5VA 7,5VA  CT1M-2 400 2CSG280305R1000 4810 0,330 1
- Die Befestigungen fiir Sammelschienen und Baureihe CT1M-2
MontagefiiBe sind im Standardlieferumfang enthalten. Primérkabeldurchfiihrung Max. Querschnitt [mm]
- Der Montageadapter fur die DIN-Schiene Kabel O a1
ist optional erhaltlich. Waagrechte Schiene 3 20x10

- Der passende Adapter ist der D

. Senkrechte Schiene
DIN-Schienenadapter CT1M-2.

CT1M-3.../Baureihe 5 A, mit Primarkabeldurchfiihrung

Primar- Beste VA- VA- VA- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
\ bemes- Genauig- Klasse Klasse Klasse 1 Stk.
sungsstrom keitsklasse 0,5 1 3
A Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.
300 0,5 5VA 5VA 6,25 VA CT1M-3300 2CSG280315R1000 54,00 0,320 1
400 0,5 5VA 6,25VA 6,25VA CT1M-3400 2CSG280325R1000 54,00 0,320 1
CTiM-3 500 0,5 5VA 6,25VA 7,5VA  CTIM-3500 2CSG280335R1000 54,00 0,330 1
600 0,5 5VA 7,5 VA 10 VA CT1M-3600 2CSG280345R1000 54,00 0,350 1
- Die Befestigungen fiir Sammelschienen und Baureihe CT1M-3
MontagefiiBe sind im Standardlieferumfang enthalten. Priméarkabeldurchfiihrung Max. Querschnitt [mm]
- Der Montageadapter fur die DIN-Schiene Kabel O 26
ist optional erhaltlich. Waagrechte Schiene ] 30x10,25x15
- Der passende Adapter ist der ]
3 Senkrechte Schiene D -
DIN-Schienenadapter CT1M-3.
DIN-Schienenadapter CT1IM
DIN-Schienenadapter CT1M
Bestellangaben Preis Gewicht VPE
1 Stk.
Typ Bestellnummer 1 Stk. € kg Stk.
DIN-Schienenadapter CT1M-2 2CSG428309R1000 3,20 0,006 1
DIN-Schienenadapter CT1M-3 2CSG428310R1000 320 0,008 1
DIN-Schienenadapter CT1M-4/5/6/7 2CSG428311R1000 3,60 0,013 1
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Messstromwandler
CT1M-Stromwandler

Technische Daten

CT1M-4 und CT1M-5.../Baureihe 5 A, mit Primdrkabeldurchfiihrung

Primar- Beste VA- VA- VA- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
bemes- Genauig- Klasse Klasse Klasse 1 Stk.
sungsstrom keitsklasse 0,5 1 3

A Typ Bestellnummer 1 Stk. € kg Stk.
300 0,5 5VA 5VA 5VA CT1M-4 300 2CSG280375R1000 54,00 0,410 1
400 0,5 5VA 5VA 7,5VA  CT1M-4 400 2CSG280385R1000 54,00 0,420 1

CT1M-4

500 0,5 5VA 7.5VA  10VA CT1M-4 500 2CSG280395R1000 54,00 0,450 1
600 0,5 7,5VA  10VA 12,5VA CT1M-4 600 2CSG280405R1000 54,00 0,470 1
800 0,5 10 VA 10 VA 12,5VA CTiM-4 800 2CSG280355R1000 59,00 0,480 1
1.000 0,5 12,5VA 15VA 20 VA CT1M-5 1000 2CSG280365R1000 62,00 0,670 1

- Die Befestigungen fiir Sammelschienen und MontagefiiBe sind im Standardlieferumfang enthalten.
- Der Montageadapter fur die DIN-Schiene ist optional erhdltlich. Der passende Adapter ist der DIN-
Schienenadapter CT1M-4/5/6/7.

CT1M-5
Baureihe CT1M-4 Baureihe CT1M-5
Primarkabeldurchfiihrung Max. Querschnitt [mm] Primarkabeldurchfiihrung Max. Querschnitt [mm)]
Kabel O 31 Kabel O 41
Waagrechte Schiene 1 40x10,30x20 Waagrechte Schiene — 50 x 10, 40 x 20, 30 x 30
Senkrechte Schiene D 40 x 10,30 x 20 Senkrechte Schiene D -

CT1M-6 und CT1M-7 .../Baureihe 5 A, mit Primarkabeldurchfiihrung

Primar- Beste VA- VA- VA- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
bemes- Genauig- Klasse Klasse Klasse 1 Stk.
sungsstrom keitsklasse 0,5 1 3
A Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.
250 0,5 1,5VA 2,5VA 3,75VA CT1M-6250 2CSG280415R1000 84,50 0,660 1
CTIM-6 300 0,5 2,5VA  75VA T75VA  CTIM-6300 2CSG280425R1000 84,50 0,670 1
400 0,5 7,5 VA 10 VA 10 VA CT1M-6 400 2CSG280435R1000 84,50 0,640 1
500 0,5 10 VA 10 VA 10 VA CT1M-6 500 2CSG280445R1000 84,50 0,660 1
600 0,5 10 VA 12,5VA 12,5VA CT1M-6 600 2CSG280455R1000 94,50 0,680 1
800 0,5 15VA 15VA 15VA CT1M-6 800 2CSG280465R1000 94,50 0,730 1
1.000 0,5 20 VA 30VA 20 VA CT1M-6 1000 2CSG280475R1000 101,00 0,780 1
1.200 0,5 20 VA 30 VA 30VA  CT1M-61200 2CSG280485R1000 104,00 0,830 1
1.500 0,5 20 VA 30VA 30VA CT1M-6 1500 2CSG280495R1000 104,00 0,800 1
2.000 0,5 20 VA 30VA 35VA CT1M-6 2000 2CSG280505R1000 112,00 0,900 1
2.500 0,5 15VA 15VA 15VA CT1M-7 2500 2CSG280515R1000 119,00 1,420 1

CTIM-7
- Die Befestigungen fiir Sammelschienen und MontagefiiBe sind im Standardlieferumfang enthalten.

- Der Montageadapter fur die DIN-Schiene ist optional erhaltlich.
Der passende Adapter ist der DIN-Schienenadapter CT1M-4/5/6/7.

Baureihe CT1M-6 Baureihe CT1M-7

Primarkabeldurchfiihrung Max. Querschnitt [mm] Primarkabeldurchfiihrung Max. Querschnitt [mm]
Kabel O 65 Kabel O -

Waagrechte Schiene 1 80x10,60 x 30,50 x 50 Waagrechte Schiene — 101 x 56

Senkrechte Schiene D 80 x 10, 60 x 30, 50 x 50 Senkrechte Schiene D -
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Messstromwandler
CT1M-Stromwandler

Technische Daten

CT1M-8.../Baureihe 5 A, mit Primarkabeldurchfiihrung

Primar- Beste VA- VA- VA- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
bemes- Genauig- Klasse Klasse Klasse 1 Stk.
sungsstrom keitsklasse 0,5 1 3
A Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.
600 0,5 15VA 30VA 35VA CT1M-8 600 2CSG280525R1000 89,00 1,340 1
800 0,5 15VA 45 VA 50 VA CT1M-8 800 2CSG280535R1000 89,00 1,390 1
CT1M-8 1.000 0,5 30 VA 60 VA 60 VA CT1M-8 1000 2CSG280545R1000 109,00 1,450 1
1.200 0,5 30VA 60 VA 60 VA CT1M-8 1200 2CSG280555R1000 116,00 1,310 1
1.500 0,5 60 VA 60 VA 60 VA CT1M-8 1500 2CSG280565R1000 116,00 1,180 1
2.000 0,5 60 VA 60 VA 60 VA CT1M-8 2000 2CSG280575R1000 155,00 1,290 1
- Die Befestigungen fiir Sammelschienen Baureihe CT1M-8
und MontagefiBe sind im Standardlieferumfang Primérkabeldurchfiihrung Max. Querschnitt [mm]
enthalten. Kabel O 713
Waagrechte Schiene 1 80x30,60x50
Senkrechte Schiene D 80 x 30,60 x 50

CT1M-10 .../Baureihe 5 A, mit Primdrkabeldurchfiihrung

Primar- Beste VA- VA- VA- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
bemes- Genauig- Klasse Klasse Klasse 1 Stk.
sungsstrom keitsklasse 0,5 1 3
A Typ Bestellnummer 1 Stk. € kg Stk
600 0,5 10 VA 15VA 15 VA CT1M-10 600 2CSG280605R1000 145,00 0,920 1
800 0,5 15VA 20 VA 25 VA CT1M-10 800 2CSG280615R1000 148,00 0,970 1
CT1M-10 1.000 0,5 15VA 20 VA 25 VA CT1M-10 1000 2CSG280625R1000 158,00 1,010 1
1.200 0,5 15VA 30 VA 30VA  CT1M-10 1200 2CSG280635R1000 201,00 1,060 1
1.250 0,5 15VA 30VA 35VA  CTiM-101250 2CSG280705R1000 162,00 1,080 1
1.500 0,5 20 VA 30VA 40 VA CT1M-10 1500 2CSG280645R1000 201,00 1,140 1
2.000 0,5 45VA  45VA 45VA  CT1M-10 2000 2CSG280655R1000 207,00 1,110 1
2.500 0,5 45 VA 45 VA 45 VA CT1M-10 2500 2CSG280585R1000 178,00 1,050 1
3.000 0,5 60 VA 60 VA 60 VA CT1M-10 3000 2CSG280595R1000 196,00 1,140 1
4.000 0,5 60 VA 60 VA 60 VA CT1M-10 4000 2CSG280715R1000 244,00 1,330 1
- Die Befestigungen fiir Sammelschienen Baureihe CT1M-10
und MontageflBe sind im Standardlieferumfang Primarkabeldurchfiihrung Max. Querschnitt [mm]
enthalten. Kabel O 86
Waagrechte Schiene — 100 x 30, 80 x 50, 70 x 60
Senkrechte Schiene D 100 x 30, 80 x 50, 70 x 60

CT1M-12 .../Baureihe 5 A, mit Primdrkabeldurchfiihrung

Primar- Beste VA- VA- VA- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
bemes- Genauig- Klasse Klasse Klasse 1 Stk.
sungsstrom keitsklasse 0,5 1 3
A Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.
3.000 0,5 30VA 60 VA 60 VA CT1M-12 3000 2CSG280665R1000 221,00 2,040 1
4.000 0,5 45 VA 60 VA 60 VA CT1M-12 4000 2CSG280675R1000 242,00 2,270 1
CTIM-12 5.000 0,5 100VA 100VA 100VA CT1M-12 5000 2CSG280685R1000 270,00 1,490 1
6.000 0,5 100VA 100VA 100VA CTiM-12 6000 2CSG280695R1000 295,00 1,520 1
- Die Befestigungen fir Sammelschienen Baureihe CT1M-12
und MontagefliBe sind im Standardlieferumfang Primérkabeldurchfiihrung Max. Querschnitt [mm]
enthalten. Kabel o -
Waagrechte Schiene 1 125x93
Senkrechte Schiene D -
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Messstromwandler
CT1M-Stromwandler

Technische Daten

CT1M-12 .../Baureihe 5 A, mit Primarkabeldurchfiihrung
Primar- Beste VA- VA- VA- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
bemes- Genauig- Klasse Klasse Klasse 1 Stk.
sungsstrom keitsklasse 0,5 1 3
A Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.
3.000 0,5 30VA 60 VA 60 VA CT1M-12 3000 2CSG280665R1000 221,00 2,040 1
4.000 0,5 45 VA 60 VA 60 VA CT1M-12 4000 2CSG280675R1000 242,00 2,270 1
CT1iM-12 5.000 0,5 100VA 100VA 100VA CT1M-12 5000 2CSG280685R1000 270,00 1,490 1
6.000 0,5 100VA 100VA 100VA CT1M-12 6000 2CSG280695R1000 295,00 1,520 1
- Die Befestigungen fiir Sammelschienen Baureihe CT1M-12
und MontagefiBe sind im Standardlieferumfang Primarkabeldurchfiihrung Max. Querschnitt [mm]
enthalten. Kabel o -
Waagrechte Schiene 1 125x93
Senkrechte Schiene D -
CT1M-S-30 .../Baureihe 5 A, mit Primdrkabeldurchfiihrung
Primar- Beste VA- VA- VA- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
bemes- Genauig- Klasse Klasse Klasse 1 Stk.
sungsstrom keitsklasse 0,5 1 3
A Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.
100 1 - 1,5VA 3,5VA CT1M-S-30 100 2CSG280725R1000 415,00 0,830 1
150 1 - 1,75VA 3,75VA CT1M-S-30 150 2CSG280735R1000 415,00 0,840 1
250 1 - 3,75VA 6,25VA CT1M-S-30 250 2CSG280745R1000 415,00 0,860 1
CT1M-S-30
400 0,5 3,75VA 6,25VA 10VA CT1M-S-30 400 2CSG280755R1000 408,00 0,890 1
CT1M-S-80 .../Baureihe 5 A, mit Primdrkabeldurchfiihrung
Primar- Beste VA- VA- VA- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
bemes- Genauig- Klasse Klasse Klasse 1 Stk.
sungsstrom keitsklasse 0,5 1 3
A Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.
250 0,5 1VA 2,5VA 3,75VA CT1M-S-80 250 2CSG280765R1000 463,00 1,240 1
¢ 400 0,5 2,5VA 3,75VA 5VA CT1M-S-80 400 2CSG280775R1000 463,00 1,270 1
CT1M-S-80 500 0,5 3,75VA 5VA 7,5VA  CT1M-S-80 500 2CSG280785R1000 463,00 1,300 1
600 0,5 5VA 7,5VA 10 VA CT1M-S-80 600 2CSG280795R1000 463,00 1,320 1
800 0,5 7,5 VA 10 VA 12,5VA CT1M-S-80 800 2CSG280805R1000 244,00 1,370 1
1.000 0,5 10 VA 15 VA 20 VA CT1M-S-80 1000 2CSG280815R1000 476,00 1,420 1
CT1M-S-80 .../Baureihe 5 A, mit Primarkabeldurchfiihrung
Primar- Beste VA- VA- VA- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
bemes- Genauig- Klasse Klasse Klasse 1 Stk.
sungsstrom keitsklasse 0,5 1 3
A Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.
800 0,5 7,5VA  10VA 12,5VA CT1M-S-120 800 2CSG280825R1000 573,00 1,650 1
1.200 0,5 15VA 30VA 45 VA CT1M-S-120 1200 2CSG280835R1000 619,00 1,750 1
CT1M-S-120 1.500 0,5 20 VA 45 VA 60 VA CT1M-S-120 1500 2CSG280845R1000 619,00 1,830 1
Baureihe CT1M-S-30 Baureihe CT1M-S-80 Baureihe CT1M-S-120
- . Max. Quer- A . Max. Quer- - . Max. Quer-
Priméarkabeldurchfliihrung schnitt [mm] Priméarkabeldurchfliihrung schnitt [mm] Primédrkabeldurchfiihrung schnitt [mm]
Kabel O - Kabel O - Kabel O -
Waagrechte Waagrechte Waagrechte
. m—] - . m—] - . — -
Schiene Schiene Schiene
Senkrechte Senkrechte Senkrechte
Schiene D 33x23 Schiene D 85%55 Schiene D 125 %85
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Messstromwandler
CTA-Stromwandler und modulare TRF M-Stromwandler

Technische Daten
Stromwandler vom Standardtyp .../5 A mit Primarwicklung
CTA .../Baureihe 5 A, Primarwicklung mit Einsatz am @-8-MA-Bolzen

Primdrbemes- Genauigkeits- Bemessung- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
sungsstrom klasse sleistung 1 Stk.
. lorim

S A VA Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.

CTA/25 10 0,5 5 CTA/10 2CSG111030R1141 9500 0,285 1
20 0,5 5 CTA/20 2CSG111050R1141 95,00 0,285 1
25 0,5 5 CTA/25 2CSG111060R1141 95,00 0,285 1
40 0,5 5 CTA/40 2CSG111080R1141 95,00 0,345 1
50 0,5 5 CTA/50 2CSG111090R1141 95,00 0,355 1
60 0,5 5 CTA/60 2CSG111100R1141 95,00 0,355 1
80 0,5 5 CTA/80 2CSG111110R1141 110,00 0,355 1
100 0,5 5 CTA/100 2CSG111120R1141 110,00 0,460 1

Baureihe CTA

Primarwicklung Max. Querschnitt [mm]
Kabel O =8
Waagrechte Schiene — -
Senkrechte Schiene D -

Modulare Stromwandler mit Primarkabeldurchfiihrung @ 29 mm, sekundar .../5 A

TRF M sind modulare Stromwandler mit Primarkabeldurchfiihrung fir Messinstrumente.

lhre kompakte GréBe und der Schnellanschluss fiir DIN-Schienen ermdglichen eine einfache Montage und
hohe Messgenauigkeit.

Primdrbemes- Genauigkeits- Bemessung- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
sungsstrom klasse sleistung 1 Stk.

lorim

A VA Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.
40 3 1 TRFM/40 2CSM100050R1111 60,00 0,165 1
60 1 2 TRFM/60 2CSM100070R1111 60,00 0,182 1
100 0,5 2 TRFM/100 2CSM100090R1111 60,00 0,187 1
150 0,5 3 TRFM/150 2CSM100100R1111 60,00 0,193 1
250 0,5 4 TRFM/250 2CSM100120R1111 60,00 0,169 1
400 0,5 6 TRFM/400 2CSM100140R1111 68,00 0,181 1
600 0,5 8 TRFM/600 2CSM100160R1111 73,00 0,195 1
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M4M Netzanalysegerate
Auswabhlhilfe

M4M ist die ABB-Reihe der Netzanalyse-
gerate fur die Bereitstellung der komplet-
ten und akkuraten Uberwachung der
elektrischen Parameter und die grund-
satzliche Analyse der Netzqualitat.

MAM 20

[ Data Reading

## Configuration

= woc e (D

M4M 20 - Klasse 0,55 M4M 30 - Klasse 0,55 M4M 2X - Klasse 0,5S

MID Zulassung

Optional

Optional

Eingdnge/Ausgange 2 Digitale Ausgange 4 programmierbare Ein- 2 Digitale Ausgdnge
und Ausgange
nur MAM 201/0 nur MAM 301/0 nur +RTS
2 programmierbare Ein- 6 programmierbare Ein- 4 programierbare Ein- und
und Ausgange und Ausgange Ausgange
+ 2 Digitale Ausgange 2 Analoge Ausgange
+ 2 Analoge Ausgange
Echtzeitwerte
Effektivwertmessung Strom (TRMS) o ° °
Effektivwertmessung Spannung (TRMS) ° ° °
Frequenz o ° °
Wirk-, Blind- und Scheinleistung ° L] °
Leistungsfaktor o ° °
Betriebszahler, Rickwartszahler ° ° °
Energiemessung
Wirk-, Blind- und Scheinenergie ° ° L]
4-Quadranten-Messung (Import/Export) o ° o
Tarife - ° nur +RTS: 6
Rogowski-Spulen Optional Optional -
Netzqualitat
Verzerrungsfaktor Spannung (THDU) und Strom (THDI) o ° °
Oberschwingungen - bis 40. harmonische nur
Oberwelle +PQ1: bis 25.
harmonische Oberwelle
+PQ2: bis 40.
harmonische Oberwelle
Asymmetrie (I, VLN, VLL) - ° nur +PQ1l: e +PQ2: @
Neutralleiter Berechnet Messung Berechnet
PQ2: Gemessen
Phasenwinkel (I, VLN) - ° -
Wellenform (I, VLN, VLL) - ° -
Datenspeicher
Einzelalarme 25 25 25
Warnungen, Alarme und Fehlerprotokolle o ° °
Komplexe Alarme mit Logikfunktionen - 4 nur +RTS: 4
Verbrauchswerte (Mittelwert) Basic Erweiterte Basic
Min./Max. Verbrauchswerte Basic Erweiterte Basic
Energieverlauf Intermediate Erweiterte nur
+PQ1: Intermediate
+PQ2: Advanced
Energie-Trends (Protokoll) - ° -
Echtzeituhr - ° °
Bedienoberflache Farb-Display Farb-Display mit -
Touchscreen
Grafische Darstellung Basic Erweiterte -
Benachrichtigungen o ° -
Startseite und Favoritenseite o ° -
Passwortschutz o o -
Konnektivitat
Automatische Integration in ABB Ability™ Energy und Asset Manager o ° °
Automatische Integration in System pro M compact InSite o ° °
Bluetooth Low Energy ° ° °
Busschnittstellen Modbus RTU, Modbus TCP/IP, Modbus RTU,
Profibus DP-VO, BACnet/IP Modbus TCP/IP
- o °

RJ45 Daisy Chain (Ethernet-Version)

9 1x RJ45-Anschluss verfligbar bei M4M 30-M.
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M4M Netzanalysegerate

M4M 20 und M4M 30

B8 Data Reading

= woceme (D

M4M 30

B
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M4M 20

Technisches

Technisches

Handbuch - M4M 20 Handbuch - M4M 30

Das M4M 20 bietet die M&glichkeit zur grundlegenden Leistungsiiberwachung bei einer voll-

standigen Messung elektrischer Parameter (inkl. durchsch./max/min, bidirektionale Messung)

und Basis-Analyse der Netzqualitdt (THD, berechneter Neutralleiterstrom). Des Weiteren liegen
Basis-Energiemanagement-Funktionen vor (max. Bedarf, 1/0). Die Varianten M4M 20-M ver-
flgen Uber eine MID-Zulassung zum Einsatz fiir Abrechnungszwecke.

Bestellangaben

Preis Gewicht VPE

Kommunikations- 1 Stk.
protokoll E/A Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.
BLE 2 Digitalausgange M4M 20 2CSG251151R4051 307,00 0,308 1
BLE, Modbus RTU 2 Digitalausgange M4M 20 Modbus 2CSG251141R4051 327,00 0,313 1
BLE, Modbus TCP/IP 2 Digitalausgange M4M 20 Ethernet 2CSG204471R4051 364,00 0,325 1
BLE, Profibus DP-VO 2 Digitalausgdnge M4M 20 Profibus 2CSG251131R4051 389,00 0,335 1
BLE, BACnet/IP 2 Digitalausgange M4M 20 BACnet 2CSG236831R4051 376,00 0,328 1
BLE, Modbus RTU 2 Progr. E/A, M4M 20 1/0 2CSG251161R4051 404,00 0,340 1

2 Digitalausgange,

2 analoge

Ausgange
BLE, Modbus RTU 2 Digitalausgange M4M 20 Rogowski 2CSG207081R4051 404,00 0,298 1
MID, BLE, Modbus RTU 2 Digitalausgdnge M4M 20-M Modbus 2CSG239055R4051 352,00 0,313 1
MID, BLE, Modbus TCP/IP 2 Digitalausgange M4M 20-M Ethernet 2CSG239065R4051 392,00 0,325 1

M4M 30

Das M4M 30 ermdglicht die Leistungsiberwachung mittels vollstandiger Messung elek-
trischer Parameter (inkl. durchsch./max/min, bidirektionale Messung) und umfassenderer
Netzqualitats-Analyse (THD, einzelne Oberwellen, Unsymmetrien, gemessener Neutralleiter-
strom, Netzqualitatsereignisse, Wellenformen und Phasenvisualisierung). Des Weiteren liegen
Energiemanagement-Funktionen (max. Bedarf, 1/0O, Tarife) sowie Protokollfunktionalitdten
(1-Jahre-Flash-Speicher fir Lastprofile, Max/Min-Bedarf, Energietrends) vor. Die Varianten

M4M 30-M verfligen liber eine MID-Zulassung zum Einsatz fir Abrechnungszwecke.

Bestellangaben

Preis Gewicht VPE

Kommunikations- 1 Stk.
protokoll E/A Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.
BLE, Modbus RTU 4 Progr. E/A M4M 30 Modbus 2CSG274761R4051 425,00 0,341 1
BLE, Modbus TCP/IP 4 Progr. E/A M4M 30 Ethernet 2CSG274681R4051 477,00 0,355 1
BLE, Profibus DP-VO 4 Progr. E/A M4M 30 Profibus 2CSG236791R4051 509,00 0,360 1
BLE, BACnet/IP 4 Progr. E/A M4M 30 BACnet 2CSG202451R4051 491,00 0,353 1
6 Progr.E/A, 2 M4M 301/0 2CSG202471R4051 530,00 0,366 1
BLE, Modbus RTU analoge Ausgange
BLE, Modbus RTU 2 Digitalausgange M4M 30 Rogowski 2CSG202461R4051 530,00 0,318 1
MID, BLE, Modbus RTU 4 Progr. E/A M4M 30-M Modbus 2CSG239035R4051 456,00 0,341 1
MID, BLE, Modbus TCP/IP 4 Progr. E/A M4M 30-M Ethernet 2CSG239045R4051 510,00 0,355 1

R4M ROGOWSKI-SPULEN
Zur Verwendung mit den Nutzanalysegerdaten M4M 20 Rogowski und M4M 30 Rogowski.
Verflgbar in den Durchmessern 80 mm und 200 mm.

Bestellangaben

Preis Gewicht VPE

1 Stk.
Durchmesser (mm) Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.
80 R4M-80 2CSG202160R1101 212,00 0,150 1
200 R4M-200 2CSG202150R1101 241,00 0,250 1
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M4M Netzanalysegerate
M4M 2X

Technisches
Handbuch - M4M 2X

M4M 2X

M4M 2X sind die Netzanalysegerate von ABB, die im Vergleich zu Standard-Netzanalysegeraten
eine hohere Flexibilitat bei der Anpassung an Projektspezifikationen bietet. M4M 2X ist ohne
Display erhaltlich und kommuniziert nur Gber Protokolle und Bluetooth-Modul (BLE) fir eine
intelligente Ferninbetriebnahme.

Funktionalitatspakete

PQ1:

« Netzqualitat bis 25. harmonische Oberwelle, Asymmetrie (Strom, Spannung), Energieverlauf

PQ2:

« Netzqualitat bis 40. harmonische Oberwelle, Asymmetrie (Strom, Spannung), Energieverlauf,
Messung Neutralleiter

RTS:

« 4 programmierbare Ein- und Ausgange, Alarme mit Logikfunktionen, bis zu 6 Tarife

Funktio- Bestellangaben Preis Gewicht VPE
Kommunikations- nalitdts- 1 Stk.
protokoll E/A paket Typ Bestellnummer 1Stk. € kg Stk.
BLE, Modbus RTU 2 Digital- 2X M4M 2X Modbus 2CSG260111R4051 329,00 0,355 1
ausgange
BLE, Modbus TCP/IP 2 Digital- 2X M4M 2X Ethernet 2CSG260061R4051 372,00 0,355 1
ausgange
BLE, Modbus RTU 2 Digital- 2X+PQl M4M 2X Modbus PQ1 2CSG239075R4051 348,00 0,341 1
ausgange
BLE, Modbus TCP/IP 2 Digital- 2X+PQl M4M 2X Ethernet PQ1 2CSG239125R4051 390,00 0,355 1
ausgange
BLE, Modbus RTU 2 Digital- 2X+PQ2 M4M 2X Modbus PQ2 2CSG239085R4051 383,00 0,341 1
ausgange
BLE, Modbus TCP/IP 2 Digital- 2X+PQ2 M4M 2X Ethernet PQ2 2CSG239135R4051 411,00 0,355 1
ausgange
BLE, Modbus RTU 4 Progr.E/A 2X+RTS M4M 2X Modbus RTS 2CSG239095R4051 348,00 0,341 1
BLE, Modbus TCP/IP 4 Progr.E/A 2X+RTS M4M 2X Ethernet RTS 2CSG239145R4051 390,00 0,355 1
BLE, Modbus RTU 4 Progr.E/A 2X+PQ1 M4M2X Modbus PQ1+RTS 2CSG239105R4051 383,00 0,341 1
+RTS
BLE, Modbus TCP/IP 4 Progr.E/A 2X+PQl M4M 2X Ethernet PQ1+RTS 2CSG239155R4051 420,00 0,355 1
+RTS
BLE, Modbus RTU 4 Progr.E/A 2X+PQ2 M4M 2X Modbus PQ2+RTS 2CSG239115R4051 411,00 0,341 1
+RTS
BLE, Modbus TCP/IP 4 Progr.E/A 2X+PQ2 M4M 2X Ethernet PQ2+RTS 2CSG239165R4051 448,00 0,355 1
+RTS
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D1M Multi-Messgerate
Auswahlhilfe

S

D1M 15

D1M 20

Genauigkeitsklasse (Wirkenergie)

IEC 61557-12

Klasse 1
PMD/S/K55/1

Klasse 0,5
PMD/S/K55/0,5

Echtzeitmessung

TRMS Strom

TRMS Spannung

Frequenz

Wirk-, Blind- und Scheinleistung
Leistungsfaktor

Betriebsstundenzahler, Countdown

Energie

Wirk-, Blind- und Scheinenergie

Vier Quadranten (Import/Export/netto)
Tarife

CO, der Wirkenergie Import

Wahrung der Wirkenergie Import

Qualitat der Stromversorgung

THD (I, VLN, VLL)
Individuelle Oberschwingungen
Ungleichheit (I, VLN, VLL)

Neutralstrom

L]
bis 40.
[ ]

Berechnet

Datenaufzeichnung und Protokolle

Alarme

Warnungsprotokolle

Auditprotokolle
Durchschnittswert/Maximalwert/Minimalwert
Stromausfallprotokolle

RTC

15
.

nur Zahler

nur Zahler

15

HMI

Display

Passwortschutz

LED

LCD

Konnektivitat

Modbus RTU
Modbus TCP/IP
1/0

2 Digitale Ausgénge

2 Digitale Eingdnge, 2 Digitale Ausgdnge
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D1M Multi-Messgerate
Bestellangaben

D1M Katalog

D1M15 & 20
Das D1M 15 ist ein Multi-Messgerit fiir die Uberwachung elektrischer Anlagen, das
hauptsachlich auf die Messung grundlegender elektrischer Parameter abzielt.

Das D1M 20 ist ein Messgerat mit THD- und Import/Export-Messung (4 Quadranten) fur eine
grundlegende Netzqualititsanalyse wie Leistungsfaktormanagement und Uberwachung der
lokalen Energieerzeugung.

Um den Energieverbrauch eines Gebdudes zu verbessern, ist die Analyse des Energieflusses
entscheidend. D1IM-Stromzahler bieten eine intuitive Losung mit umfassenden Messfunktionen
zur Verbesserung der Energieeffizienz des elektrischen Systems. Die benutzerfreundliche Ober-
flache ermdglicht eine schnelle Installation und Bedienung. Die nahtlose Verbindung mit dem
InSite-Energiemanagementsystem ermdglicht die Fernliberwachung und Echtzeitvisualisierung
der Daten. D1IM 15 und D1M 20 Multifunktions- und Stromzahler decken die Hauptanforderungen
an die Uberwachung des elektrischen Systems und der Stromqualitét ab. Zusammen mit dem
M4M vervollstandigt D1IM das Portfolio an Multimetern und Netzwerkanalysatoren. Alle Instrumente
verfligen Uber eine einheitliche Benutzeroberflache und sind IEC-konform. D1M und M4M lassen
sich problemlos in ABBs InSite-Energiemanagementsystem und Drittanbietersysteme integrieren.

Di1IM 15
Kommunikationsprotokoll 1/0 Typ Bestellnummer Preis Gewicht VPE
1 Stk.
1Stk. € kg Stk.
- -/2 Di1M 15 2TAZ665050R2000 160,00 0,250 1
Modbus RTU -/2 D1M 15 Modbus 2TAZ665052R2000 181,00 0,250 1
Di1IM 20
Kommunikationsprotokoll 1/0 Typ Bestellnummer Preis Gewicht VPE
1 Stiick
1Stk. € kg Stk.
Modbus RTU 2/2 D1M 20 Modbus 2TAZ665052R2001 254,00 0,252 1
Modbus TCP/IP 2/2 D1M 20 Ethernet 2TAZ665054R2000 295,00 0,252 1
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Energiemonitoring InSite
Steuereinheiten SCU100 und SCU200

'
\ W

InSite Energy Pro
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Technische Daten Technisches
Handbuch

Steuereinheit SCU100

Die SCU100 kann Messungen und Informationen von bis zu 16 Modbus RTU Gerate wie z.B. Energie-
zihler, Netzanalysegerite oder digitale Uberspannungsschutz sowie von 96 Stromsensoren

und I/O-Modulen gleichzeitig erfassen, analysieren und visualisieren.

Der integrierte Webserver ermoglicht den Aufbau eines lokalen Energiemonitorings.

Die Daten kdnnen liber Modbus TCP, SNMP oder Rest-API an Gibergeordnete Energiemanage-
mentsysteme und Gebdudeleittechnik Ubergeben werden oder automatisiert als CSV-Datei
oder per FTP-Upload exportiert werden.

Steuereinheit SCU200

Kompakte Bauform und modulare Erweiterbarkeit ermoglichen ein Energiemonitoring auch bei
begrenzten Platzverhaltnis in Neuanlagen und als Retrofit

Sammelt gleichzeitig Messwerte von bis zu 16 Modbus RTU Teilnehmern und 16 Modbus TCP
Teilnehmern (z.B. Energiezahler, Netzanalysegerate, Wallboxen, Wechselrichter) und bis zu

32 InSite-Bus-Geraten (Stromsensoren, I/0-Module, digitale Hilfsschalter)

Integration in die IT-Infrastruktur via LAN oder WLAN mdglich

Geeignet fiir Gebdude als Start ins Energiemonitoring, insbesondere Filialen, Shops,

kleine Zweckgebdude und unbemannte Stationen

1/0-Module - DM11, DM00O, DM10

Uber Inputmodule kann der Schaltzustand iber Hilfs- oder Signalkontakte von z.B. Sicherungs-
automaten, FI/LS oder Lastrennschaltern ausgelesen werden. Zusatzlich kdnnen Inputmodule
als Impulszahler fiir Strom-, Gas- und Wasserzdhler mit Impulsausgang genutzt werden.

Uber das Outputmodul kénnen Motor- oder Fernantriebe fiir Schutz- und Schaltgerite aus der
Ferne angesteuert werden.

Zubehor

Die Steuereinheit bendétigt ein Flachbandkabel, um Daten von Stromsensoren und I/0-Modulen
zu erfassen. Die Gerdte kdnnen je nach Anforderung der jeweiligen Anwendung in flexiblem
Abstand positioniert werden. Zusatzlich wird ein Steckerset zum Verbinden der Sensoren und
1/0-Module mit dem Flachbandkabel bendtigt.

InSite Energy Pro fiir standortiibergreifendes Energiemonitoring

InSite Energy Pro ermdglicht ein webbasiertes standortiibergreifendes Energiemonitoring.

Kunden kdnnen bestehende und kiinftige Energiemonitoringlésungen mit der InSite SCU200

upgraden, um Zugriff auf uA folgende Funktionen zu bekommen:

- Standortibergreifendes Energiemonitoring mit intuitiver Weboberflache

« Umfassende Berichterstattung durch bessere Transparenz von Energieverbrauchen tber
Standorte hinweg und einfaches Erstellen von Energiereports

- Datenbasierte Entscheidungsfindung durch Ferniiberwachung von Objekten, Echtzeit-Alarm-
meldungen und Benchmark-Analyse zum Vergleich mehrerer Standorte

InSite Energy Pro kann mit einer kostenlosen Testphase genutzt werden. Lizenzen fir die
dauerhafte Nutzung sind im ABB Ability™ Marketplace verfligbar.

10/26 ABB | Katalog ENERGIE-VERTEILUNGSPRODUKTE - Stand: 10/2025 | 2CDC001003C0116 Rev. K
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Energiemonitoring InSite
Bestellangaben

InSite  Technische Daten Technisches
Konfigurator Handbuch
Beschreibung Bestellangaben Preis Gewicht VPE
1 Stk.
Typ Bestellnummer 1stk. € kg Stk.
Steuereinheiten
Steuereinheit Zweckbau und Shops (LAN) SCU200 2CCG001158R0001 590,00 0,105 1
Steuereinheit Zweckbau und Shops SCU200-W 2CCG001157R0001 612,00 0,105 1
(LAN+WLAN)
Steuereinheit Industrie und Data Center SCU100 2CCG000242R0001 939,00 0,329 1
(LAN)
Erweiterungsmodaule fiir SCU200 und SCU200-W
Spannungsversorgungs-Modul (15 W) INS-PS-1 2CCG001160R0001 62,00 0,077 1
Spannungsversorgungs-Modul (30 W) INS-PS-2 2CCG001172R0001 124,00 0,110 1
Energiemessmodule fiir CTS Stromwandler INS-E3 2CCGO001159R0001 153,00 0,052 1
(40 mA)
Stromwandler 20 A CTS-1-20 2CCG001154R0001 22,10 0,045 1
Stromwandler 50 A CTS-1-50 2CCGO001155R0001 22,10 0,045 1
Stromwandler 80 A CTS-1-80 2CCGO001156R0001 24,20 0,045 1
Energiemessmodule fiir 5A Stromwandler INS-E3-5 2CMA268055R1000 174,00 0,052 1
Wireless-M-Bus-Modul INS-WM 2CCGO001171R0001 174,00 0,050 1
LTE-Modul INS-LTE 2CMA268125R1000 165,00 0,070 1
Antenne fir LTE-Modul INS-ATE 2CMA269075R1000 20,00 0,100 1
LoRA-Modul INS-LoRA 2CMA268135R1000 225,00 0,065 1
Tap-Off-Modul INS-TB 2CMA268075R1000 49,70 0,045 1
InSite-Bus Erweiterungsmodul INS-HUB 2CMA278455R1000 145,00 0,056 1
Digitales Zubeh6r und 1/0-Module
Digitaler Hilfsschalter INS-S/H 2CCG001213R0001 58,00 0,030 1
Kommunikationsmodul fiir Motorantriebe eMOD/AR ModBus 2CSS201998R0036 auf 0,030 1
Anfrage
InSite Display INS-HMI 2CMA278465R1000 1.150,00 1,300 1
Digitales Eingangsmodul (4 Inputs) DM11 2CCG000245R0001 105,00 0,083 1
Digitales Ausgangsmodul (4 Outputs) DMOO 2CCG000246R0001 105,00 0,083 1
(DZ'?;?E:,EZ"gl:’tr;i:\;sga"gsmw”' DM10 2CCGO00247R0001 105,00 0,083 1
Flachbandkabel und Steckerset
Flachbandkabel 2 m INS102 2CCG001491R0001 8,45 0,017 1
Flachbandkabel 5 m INS105 2CCG000243R0001 21,10 0,043 1
Flachbandkabel 10 m INS110 2CCG001493R0001 42,20 0,089 1
Flachbandkabel 30 m INS130 2CCG001494R0001 126,00 0,272 1
Steckerset (35 Stk.) INS135 2CCG000244R0001 1,05 0,024 1
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG001158R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG001157R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG000242R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG001160R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG001172R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG001159R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG001154R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG001155R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG001156R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA268055R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG001171R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA268125R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA269075R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA268135R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA268075R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA278455R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG001213R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSS201998R0036
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CMA278465R1000
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG000245R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG000246R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG000247R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG001491R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG000243R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG001493R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG001494R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCG000244R0001
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A7632&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A7632&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://insite.abb.com/?utm_source=website&utm_content=getstarted&utm_campaign=EnergyEfficiencyDevices
https://insite.abb.com/?utm_source=website&utm_content=getstarted&utm_campaign=EnergyEfficiencyDevices
https://insite.abb.com/?utm_source=website&utm_content=getstarted&utm_campaign=EnergyEfficiencyDevices
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A5355&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A5355&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A5355&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch

Energiemonitoring InSite
Stromsensoren

Online-Katalog Technische Daten

Stromsensoren

Die Stromsensoren dienen zur Messung von Gleich- und Wechselstromen im Endstromkreis. Sie kénnen einfach und Uibersichtlich
innerhalb von Schalt- und Verteilerschranken montiert werden. Die Open-Core Sensoren ermdéglichen auBerdem die einfache
Nachriistung in bereits vorhandenen Installationen. Die Sensoren werden liber den InSite-Bus per Flachbandkabel mit der Steuer-
einheit verbunden und sind so in das Energiemonitoring integrierbar.

Open-Core-Sensoren Closed-Core-Sensoren
CMS-120LA CMS-120PS CMS-120DR CMS-120CA CMS-100PS CMS-100S8 CMS-100DR CMS-100CA

> 3 e - - <
lg@ 3o || Sl O UsEe h G
. = 4
e L é - ¢

Montageart Front- Hintere Hutschienen-  Kabelbinder Hintere Wechselbare  Hutschienen-  Kabelbinder

aufsteckung Klemmen- montage Klemmen- Klemme montage

System pro M kammer kammer

System pro M System pro M

Sicherungsautomaten
S200, S200M, | | | | | | - [ | |
S200MUC
S200S - - | | | - - [ | | |
5200C, S200TC - - - - - - - -
S200MR - - [ | u - - ] |
S300P | [ | | | | | - [ | | |
SU200M, - - n ™ - _ n n
SU200MR,
suz200DC
S800B, S800HV - - | | | - - [ | |
S800C, S800N, - - | | - | | | | |
S800S, S800P,
S800U, S800PV
FI/LS
DS301C - - - - - - - -
DS201, DS201M | | | | | | | - [ | |
DS202CR - - | | | - - ] |
DS203NC ] ] ] L | - ] u
AFDD
S-ARC1 | [ | | | | | - [ | |
DS-ARC1 ] ] | L ] - L L
SMISSLINE Schutzgerate
S400E, S400M, | | - | | | - - |
S400UC
SU400M, SUP400M - - - | | - - - |
FS400 ] ] - L ] - - L
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Energiemonitoring InSite

Stromsensoren

CMS-120LA

CMS-120DR

CMS-100PS

CMS-100DR

CMS-200CA

£

@
VIR
=
%

CMS-120PS

b

CMS-100S8

CMS-100CA

CMS-200DR

Technische Daten

Online-Katalog

Beschreibung GTIN 7612271 Bestellangaben Preis Gewicht VPE

EAN 1 Stk.
1Stk. €

Typ Bestellnummer kg Stk.

Open-Core Sensoren, 18 mm

Retrofit fiir System pro M, SMISSLINE

80A CMS-120LA 2CCA880225R0001 51,50 0,012 1
40A CMS-121LA 2CCA880226R0001 51,50 0,012 1
20A CMS-122LA 2CCA880227R0001 51,50 0,012 1
Montage auf ABB Installationsgerate System pro Mund SMISSLINE

80A 452957 CMS-120PS 2CCA880210R0001 51,50 0,012 1
40A 452971 CMS-121PS 2CCA880211R0001 51,50 0,012 1
20A 452995 CMS-122PS 2CCA880212R0001 51,50 0,012 1
Montage auf Hutschiene

80A 453077 CMS-120DR 2CCA880240R0001 51,50 0,015 1
40A 453091 CMS-121DR 2CCA880241R0001 51,50 0,015 1
20A 453114 CMS-122DR 2CCA880242R0001 51,50 0,015 1
Montage am Leiter mit Kabelbinder

80A 453015 CMS-120CA 2CCA880220R0001 51,50 0,011 1
40A 453039 CMS-121CA 2CCA880221R0001 51,50 0,011 1
20A 453053 CMS-122CA 2CCA880222R0001 51,50 0,011 1
Solid-Core Sensoren, 18 mm

Montage auf ABB Installationsgerdte System pro Mund SMISSLINE

80A 419202 CMS-100PS 2CCA880100R0001 57,00 0,012 1
40A 419219 CMS-101PS 2CCA880101R0001 57,00 0,012 1
20A 419226 CMS-102PS 2CCA880102R0001 57,00 0,012 1
Montage auf Hochleistungsautomaten S800

80A 426552 CMS-100S8 2CCA880124R0001 57,00 0,014 1
40A 426569 CMS-10158 2CCA880125R0001 57,00 0,014 1
20A 426576 CMS-102S8 2CCA880126R0001 57,00 0,014 1
Montage auf Hutschiene

80A 426583 CMS-100DR 2CCA880128R0001 57,00 0,015 1
40A 426590 CMS-101DR 2CCA880129R0001 57,00 0,015 1
20A 426606 CMS-102DR 2CCA880130R0001 57,00 0,015 1
Montage am Leiter mit Kabelbinder

80A 426613 CMS-100CA 2CCA880107R0001 57,00 0,011 1
40A 426620 CMS-101CA 2CCA880108R0O001 57,00 0,011 1
20A 426637 CMS-102CA 2CCA880109R0001 57,00 0,011 1
Solid-Core Sensoren, 25 mm

Montage auf Hochleistungsautomaten S800

160A 426644 CMS-200S8 2CCA880136R0001 73,00 0,028 1
80A 426651 CMS-20158 2CCA880137R0001 73,00 0,028 1
40A 426668 CMS-20258 2CCA880138R0001 73,00 0,028 1
Montage auf Hutschiene

160A 426675 CMS-200DR 2CCA880132R0001 73,00 0,030 1
80A 426682 CMS-201DR 2CCA880133R0001 73,00 0,030 1
40A 426699 CMS-202DR 2CCA880134R0001 73,00 0,030 1
Montage am Leiter mit Kabelbinder

160A 426705 CMS-200CA 2CCA880117R0001 73,00 0,026 1
80A 426712 CMS-201CA 2CCA880118R0001 73,00 0,026 1
40A 426729 CMS-202CA 2CCA880119R0001 73,00 0,026 1
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880226R0001
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880129R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880130R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880107R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880108R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880109R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880136R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880137R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880138R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880132R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880133R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880134R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880117R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880118R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CCA880119R0001
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A7632&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A7632&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC174354
https://econfigure.de.abb.com/#/selector/9AAC174354

Energie Analyzer
EQmatic

u
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Technische Daten

Technisches

Handbuch

Energiemanagement-L6sung zum Erfassen, Speichern, Anzeigen und Analysieren von
Verbrauchsdaten von bis zu 16 bzw. 64 Elektrizitats-, Gas-, Wasser- oder Warmezahler liber

M-Bus.

Bestellangaben

Anzahl Kommunikation  Typ Bestellnummer Preis Gewicht VPE
Energiezdhler 1 Stk.
1Stk. € kg Stk.
16 M-Bus QA/S3.16.1 2CDG110226R0011 676,00 0,150 1
64 M-Bus QA/S3.64.1 2CDG110227R0011 1.159,00 0,150 1



https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC512090D0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC512090D0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC512090D0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDG110226R0011
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDG110227R0011
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A7628&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107992A7628&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch

Notizen
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