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Busch-Watchdog 

64761xxx, 8541.2xx  180 flex, Basic sensor with select 
lens 

DANGER 
Dangerous currents flow through the body when coming 
into direct or indirect contact with live components. This 
can result in electric shock, burns or even death. Work 
improperly carried out on current-carrying parts can cause 
fires. 
– 

– 

Disconnect the mains voltage prior to mounting and 
dismantling! 
Permit work on the 110 - 240 V mains network to be 
carried out only by specialist staff.

■ Please read the mounting instructions carefully and keep them for 
future use. 

■ Additional user information and information about planning is 
available at www.BUSCH-JAEGER.com or by scanning the QR
code. 

Intended Use 
The movement detector serves for switching lighting systems in 
dependence of brightness and/or movement. It is designed only for 
interior areas of buildings and for mounting on ceilings. 
Mounting, among others, is practical on the following flex inserts: 
■ Relay inserts 
■ e-contact inserts 
■ LED dimmer inserts 
■ Extension unit inserts 
The device is not suitable for use as an intrusion or attack alarm 
since it lacks the required security against sabotage in accordance 
with the German VdS (Authority on Safety and Security) regulations. 

ATTENTION 
The device contains highly sensitive sensors and lens systems. 
– 

– 

Do not cover or mask lens segments since this will interfere with 
the function of the device. 
Do not clean the device and the lens system with abrasive or 
aggressive cleaning agents.

Technical data 
Opening angle: 180° 
Brightness limit value: 5°- 500 lux, daytime operation 
Switch-off delay:  ■ 10 seconds - 30 minutes 

■ Short-time pulse 1 second 
Mounting height: 0.8 m - 1.2 m 
Protection type: IP20 
Temperature range: -5°C - +45°C 
Storage temperature: -25°C - +70°C 

  Modular System 
Notice 
The movement detector sensors [5-7] can be freely combined with the 
flex inserts [1 - 4]. Although not all combinations may be practical with 
regard to the desired functions. 

Function 
The function depends on the flex insert used. Depending on the flex 
insert used, the movement detector [5] operates in one of the 
following modes: 
■ Relay insert, 1gang or e-contact insert: 

– At movement it switches in dependence of the ambient 
brightness. 

■ With the e-contact, a soft switch-on or soft switch-off takes
place within 1 second. 

■ Relay insert, 2gang: 
– At movement, channel 1 switches in dependence of the 

ambient brightness. 
– Channel 2 remains unaffected. 

■ LED dimmer insert: 
– At movement the light dims to the set value.

– In dependence of the ambient brightness. 
– Within the soft switch-on time or soft switch-off time. 

■ Extension unit insert: 
– For the extension of the detection range. 

Notice 
This device does not have a switch-off pre-warning according to DIN 
18015-2 and is therefore suitable for use in public stairwells only to a 
 

limited extent. 

  Connection 
See the documentation of the respectively used flex insert.  

An extended detection range is possible with the Sub-insert flex. 
[8] "Relay insert flex, 1 gang" with "Busch-Watchdog 180 flex, Basic 

sensor with select lens" 
[9] Option: Extension unit push-button, e.g.: 2020 US/xxx 
[10] "Sub-insert flex" with "Busch-Watchdog 180 flex, Basic sensor 

with select lens" 

  Mounting 
Attach the movement detector together with the cover frame on the 
flex insert [1] / [2].  
Flex insert and cover frames are not included in the scope of delivery 
and must be purchased separately. 

Notice 
To remove the cover, a suitable tool may have to be used. 

  Detection range 
The detection range is, among others, dependent on the ambient 
temperature. The specified values refer to an ambient temperature of 
21°C. The detection range is reduced at higher ambient 
temperatures. 
[3] Mounting heights / Detection levels 
[4] Detection range 
[5] Horizontal reduction of the detection range by masking 

Detection range  
Mounting 
height (H) 

Lengthways toward 
the detector 

 Crosswise toward 
the detector 

1.1 m 5 m 12 m 

  Setting and operation 
Notice 
The function of the setting elements depends on the flex insert used. 

[11] Trimmers 
[12] Trimmers 
[13] Test LED 

Brightness switching threshold 
The brightness-value threshold and operation independent of the 
brightness are set via the trimmer [11] on the rear of the device [A].  
– The brightness-value threshold determines the luminosity from 

which the light switches on at the detection of movement. 
– If the surrounding light is brighter than the set brightness-value 

threshold, the light does not switch on at the detection of 
movement. 

Switch off delay 
The switch-off takes place after the set switch-off delay. The switch-
off delay is set via the trimmer [12] on the rear of the device [B]. 
– The switch-off delay starts again at each detection of movement. 

Short-time operation  
In this operating mode short-time pulses are sent for the duration of 
detection (1 second ON / 9 seconds OFF). It is set via the trimmer 
[12] on the rear of the device [C]. 
■ The short-time pulse serves for activating staircase light timer 

switches or door bells, for example. 
■ The subsequent behaviour depends on the activated device. 
Activation test 
To activate the activation test, set the trimmer [11] on setting "Test" 
[D]. 
– Detected movements are signaled in the activation test via the 

LED [13] (behind the lens). Also the lamp connected on the flex 
insert is briefly switched on. 

– Deactivate the activation test again after the test is completed.
This is done by resetting the trimmer [11] to the desired 
brightness-value threshold. 

Extension unit operation via push-button 
The light can be switched at any time via an extension unit push-
button. 
■ The switch-off takes place only after the detection range has been 

exited and the set switch-off delay has expired. 
■ Additional information on the operation of the extension unit is 

available in the product manual. (see the QR code in this 
manual). 

Service 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - A member of the ABB Group,  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, Germany, 
Tel.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 
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Busch-Watchdog 

64761-xxx, 8541.2xx 180 flex, Sensore Basic con 
Selectlinse 

PERICOLO 
In caso di contatto diretto o indiretto con parti sotto 
tensione si verificano pericolose scosse elettriche. Ne 
possono conseguire shock elettrici, ustioni e decesso. 
Pericolo di incendio in caso di lavori su parti sotto tensione 
eseguiti in modo non appropriato. 
– Prima del montaggio o dello smontaggio scollegare la 

tensione di rete! 
– Gli interventi su reti da 110 a 240 V devono essere 

eseguiti solo da personale specializzato.

■ Leggere e conservare attentamente le istruzioni di montaggio. 
■ Per maggiori informazioni utente e informazioni relative alla 

progettazione consultare il sito www.BUSCH-JAEGER.com o 
scansionare il codice QR. 

Uso conforme 
Il sensore di movimento consente il controllo di impianti di 
illuminazione in funzione della luminosità e/o del movimento. È 
progettato esclusivamente per uso interno agli edifici e per il 
montaggio a soffitto. 
Per il montaggio si prestano, tra l'altro, i seguenti moduli flex: 
■ Moduli relè 
■ Moduli e-contact 
■ Moduli dimmer per LED 
■ Moduli per apparecchi derivati 
L'apparecchio non si presta come dispositivo antieffrazione o 
antintrusione perché non è dotato della sicurezza antisabotaggio 
prescritta dalla norma VdS. 

L'apparecchio è dotato di sensori e sistemi di lenti ad alta sensibilità. 
– Non coprire o applicare adesivi sulle lenti, neanche parzialmente, 

perché verrebbe pregiudicato il corretto funzionamento 
dell'apparecchio. 

– Non pulire l'apparecchio e il sistema di lenti con detergenti 
corrosivi o aggressivi.

Dati tecnici 
Angolo d'apertura: 180° 
Valore limite della 
luminosità: 

5 …500 lux, modalità diurna 

Spegnimento ritardato: ■ 10 secondi … 30 minuti 
■ Impulso breve 1 secondo 

Altezza di montaggio: 0,8 m … 1,2 m 
Tipo di protezione: IP20 
Campo di temperatura: -5 °… +45 °C 
Temperatura di 
immagazzinaggio: 

-25 °C … +70 °C 

  Sistema modulare 
Nota 
I sensori di movimento [5 … 7] si possono combinare liberamente con 
i moduli flex fisici [1 … 4]. Tuttavia non tutte le combinazioni sono 
ugualmente funzionali ai fini delle funzioni desiderate. 

Funzione 
La funzione dipende dal modulo flex utilizzato. A seconda del modulo 
flex adottato, la modalità di funzionamento del sensore di movimento 
[5] potrà essere una delle seguenti: 
■ Modulo relè, a 1 elemento o modulo e-contact: 

– commuta in caso di movimento in funzione della luce 
ambiente. 

■ Con e-contact si ha un accensione o uno spegnimento soft
entro 1 secondo. 

■ Modulo relè, a 2 elementi: 
– Il canale 1 commuta in caso di movimento in funzione della 

luce ambiente. 
– Il canale 2 non interviene. 

ATTENZIONE ■ 

–
M

 
odulo dimmer per LED 

In caso di movimento la luminosità viene regolata sul valore 
impostato.  
– In funzione della luce ambiente. 
– Entro il tempo di accensione o di spegnimento soft. 

■ Modulo per apparecchi derivati 
– Per ampliare il campo di rilevamento. 

Nota 
Questo apparecchio non è dotato della funzione di preavviso di 
spegnimento secondo DIN 18015-2; perciò si presta solo 
 

limitatamente ad essere utilizzato in vani scale ad uso pubblico. 

  Collegamento 
Vedi la documentazione del modulo flex adottato.  

È possibile ampliare il campo di rilevamento con il Inserto Sub flex. 
[8] "Modulo relè flex, a 1 elemento" con "Busch-Watchdog 180 flex,

Sensore Basic con Selectlinse" 
[9] Opzionale: pulsante di apparecchio derivato, ad es.: 2020 US/xxx 
[10] "Inserto Sub flex" con "Busch-Watchdog 180 flex, Sensore Basic 

con Selectlinse" 

  Montaggio 
Applicare il sensore di movimento sul modulo flex [1] / [2] insieme alla 
cornice.  
Il modulo flex e la cornice non sono compresi nel kit di fornitura, 
devono essere ordinate separatamente. 

Nota 
Per rimuovere la copertura potrebbe essere necessario ricorrere 
all'uso di un attrezzo. 

  Campo di rilevamento 
Il campo di rilevamento dipende anche dalla temperatura ambiente. I 
valori indicati fanno riferimento a una temperatura ambiente di 21 °C. 
A temperature ambiente più elevate il campo di rilevamento si riduce. 
[3] Altezze di montaggio / zone di rilevamento 
[4] Campo di rilevamento 
[5] Limitazione orizzontale del campo di rilevamento con 

applicazione di adesivo 

Campo di rilevamento 
Altezza di 
montaggio 
(H) 

in senso 
longitudinale verso il 
sensore 

in senso trasversale 
verso il sensore 

1,1 m 5 m 12 m 

  Impostazione e uso 
Nota 
La funzione degli elementi di regolazione dipende dal modulo flex 
utilizzato. 

[11] Trimmer 
[12] Trimmer 
[13] LED test 

Soglia della luminosità di intervento 
La soglia di luminosità e il funzionamento indipendente dalla 
luminosità si impostano con il trimmer [11] predisposto sul retro 
dell'apparecchio [A]. 
– 

– 

La soglia di luminosità determina l'intensità luminosa a partire 
dalla quale si accende la luce in caso di movimento rilevato. 
Se la luminosità dell'ambiente è maggiore della soglia di 
luminosità impostata, la luce non si accende in caso di movimento 
rilevato. 

Spegnimento ritardato 
L'apparecchio si spegne alla fine dello spegnimento ritardato 
impostato. Lo spegnimento ritardato si imposta con il trimmer [12] 
predisposto sul retro dell'apparecchio [B]. 
– Lo spegnimento ritardato si riavvia ad ogni movimento rilevato. 

Funzionamento di breve durata 
Con questo modo operativo durante il rilevamento vengono inviati 
impulsi brevi (1 secondo ON / 9 secondi OFF). Lo spegnimento 
ritardato si imposta con il trimmer [12] predisposto sul retro 
dell'apparecchio [C]. 
■ L'impulso breve consente di attivare ad. es. temporizzatori per la 

luce delle scale o i campanelli.
■ Il comportamento successivo dipende dal dispositivo attivato. 
Prova di funzionamento 
Per attivare la prova di funzionamento, impostare il trimmer [11] su 
"Test" [D]. 
– I movimenti rilevati durante la prova di funzionamento vengono 

segnalati dal LED [13] (dietro la lente). Si accende anche 
brevemente la luce collegata al modulo flex. 

– Al termine del test, disattivare la prova di funzionamento 
riportando il trimmer [11] sulla soglia di luminosità desiderata. 

Comando con apparecchio derivato a mezzo pulsante 
L'accensione della luce è modificabile in qualsiasi momento tramite 
un pulsante di apparecchio derivato. 
■ Uno spegnimento avviene solo all'uscita dal campo di rilevamento 

e allo scadere del ritardo di spegnimento impostato. 
■ Maggiori informazioni sull'uso degli apparecchi derivati sono 

disponibili nel manuale del prodotto (vedi codice QR contenuto 
nelle presenti istruzioni). 

Assistenza 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - Una società del gruppo ABB,  
Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, 
Tel.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 
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Busch-Watchdog 

64761-xxx, 8541.2xx 180 flex, Basic Sensor med 
Selectlinse 

FARE 
Ved direkte eller indirekte kontakt med strømførende dele 
er der risiko for farlig strøm gennem kroppen. Dette kan 
føre til elektrisk stød, forbrændinger eller medføre 
dødsfald. Ved ukorrekt udført arbejde på 
spændingsførende dele er der brandfare. 
– 
– 

Afbryd netspændingen før montering og afmontering! 
Alt arbejde på 110 … 240 V-strømnettet skal udføres 
af kvalificeret personale.

■ Læs monteringsvejledningen omhyggeligt, og opbevar den til 
senere brug. 

■ Du finder yderligere brugerinformationer og informationer vedr. 
udførelsen på www.BUSCH-JAEGER.com eller ved at scanne 
QR-koden. 

Bestemmelsesmæssig brug 
Bevægelsessensoren bruges til til-/frakobling af belysningsanlæg 
afhængigt af lysstyrke og/eller bevægelse. Den er kun beregnet til 
indendørs brug i bygninger og er designet til loftsmontering. 
Monteringen er bl.a. nyttig på følgende flexindsatser: 
■ Relæ-indsatser 
■ e-contact-indsatser 
■ LED-dæmper-indsatser 
■ Ekstraapparat-indsatser 
Enheden egner sig ikke som indbruds- eller overfaldssensor, da der 
til det formål givetvis mangler den nødvendige sabotagesikkerhed jf. 
gældende VdS-bestemmelse. 

ADVARSEL 
Enheden har meget følsomme sensorer og linsesystemer. 
– Linsesegmenter må ikke afdækkes eller maskeres, da dette ville 

forstyrre enhedens funktion. 
– Enheden og linsesystemet må ikke rengøres med skurende eller 

aggressive rengøringsmidler.

Tekniske data 
Åbningsvinkel: 180° 
Lysstyrkegrænseværdi 5 …500 lux, dagsdrift 
Frakoblingsforsinkelse:  ■ 10 sekunder … 30 minutter

■ Korttidsimpuls 1 sekund 
Monteringshøjde: 0,8 m … 1,2 m 
Kapslingsklasse: IP20 
Temperaturområde: -5 °C … +45 °C 
Opbevaringstemperatur: -25 °C … +70 °C 

  Modulært system 
Bemærk 
Bevægelsessensorerne [5 … 7] kan kombineres fysisk vilkårligt med 
flexindsatserne [1 … 4]. Det er dog ikke alle kombinationer, der er 
nyttige med hensyn til de ønskede funktioner. 

Funktion 
Funktionen afhænger af den anvendte flexindsats. Afhængigt af den 
anvendte flexindsats arbejder bevægelsessensoren [5] i én af 
følgende modes: 
■ Relæ-indsats, enkelt eller e-contact-indsats: 

– Tilkobles ved bevægelse afhængigt af den omgivende 
lysstyrke. 

■ Ved e-contact sker en soft-tilkobling eller soft-frakobling inden 
for 1 sekund. 

■  Relæ-indsats, dobbelt:: 
– Kanal 1 tilkobles ved bevægelse afhængigt af den omgivende 

lysstyrke. 
– Kanal 2 forbliver upåvirket. 

■ LED-dæmperindsats 
– Lyset dæmpes ved bevægelse til den indstillede værdi.

– Afhængigt af den omgivende lysstyrke. 
– Inden for soft-tilkoblingstiden eller soft-frakoblingstiden. 

■ Ekstraapparat-indsats 
– Til udvidelse af registreringsområdet. 

Bemærk 
Denne enhed har ingen frakoblingsadvarsel iht. DIN 18015-2 og er 
 

således kun betinget egnet til anvendelse i offentlige trappeopgange. 

  Tilslutning 
Se dokumentationen til den pågældende anvendte flexindsats.  

En udvidelse af registreringsområdet er mulig med Ekstraapparat-
indsats flex. 
[8] "Relæ-indsats flex, enkelt" med "Busch-Watchdog 180 flex, Basic 

Sensor med Selectlinse" 
[9] Valgfrit: Ekstraapparat-knap, f.eks.: 2020 US/xxx 
[10] "Ekstraapparat-indsats flex" med "Busch-Watchdog 180 flex,

Basic Sensor med Selectlinse" 

  Montering 
Sæt bevægelsessensoren på flexindsatsen sammen med rammen [1] 
/ [2].  
Flexindsats og ramme er ikke indeholdt i leverancen og skal bestilles 
separat. 

Bemærk 
Det kan være nødvendigt at fjerne afdækningen med et passende 
stykke værktøj. 

  Registreringsområde 
Registreringsområdet er bl.a. afhængigt af den omgivende 
temperatur. De angivne værdier refererer til en omgivende 
temperatur på 21°C. Ved højere omgivende temperaturer reduceres 
registreringsområdet. 
[3] Monteringshøjder/registreringsniveauer
[4] Registreringsområde 
[5] Vandret indsnævring af registreringsområdet med afdækning

Registreringsområde  
Montering
shøjde (H) 

gående langs med 
sensor 

gående på tværs af 
sensor 

1,1 m 5 m 12 m 

  Indstilling og betjening 
Bemærk 
Indstillingselementernes funktion afhænger af den anvendte 
flexindsats. 

[11] Trimmer 
[12] Trimmer 
[13] Test-LED 

Lysstyrkeomskiftningstærskel 
Lysstyrketærsklen og den lysstyrkeuafhængige drift indstilles via 
trimmeren [11] på enhedens bagside [A].  
– 

– 

Lysstyrketærsklen bestemmer den lysstyrke, hvorfra lyset 
tilkobles, når der registreres bevægelse.
Hvis det omgivende lys er lysere end den indstillede 
lysstyrketærskel, tilkobles lyset ikke, når bevægelse registreres. 

Frakoblingsforsinkelse 
Frakoblingen sker efter den indstillede frakoblingsforsinkelse. 
Frakoblingsforsinkelsen indstilles med trimmeren [12] på enhedens 
bagside [B]. 
– Frakoblingsforsinkelsen genstarter ved hver

bevægelsesregistrering. 

Kortvarig drift 
I denne driftsmåde sendes der korttidsimpulser, mens registreringen 
står på (1 sek. TIL / 9 sek. FRA). Indstilling via trimmeren [12] på 
enhedens bagside [C]. 
■ Korttidsimpulsen anvendes til at styre f.eks. 

trappeopgangslyskontakter eller dørklokker. 
■ Funktionen derefter afhænger af den styrede enhed. 
Gangtest 
Stil trimmeren [11] i stillingen "Test" [D] for at aktivere gangtesten. 
– Registrerede bevægelser signaleres i gangtesten via LED'en [13] 

(bag linsen). Ligeledes tændes den lampe, der er tilsluttet
flexindsatsen, kortvarigt. 

– Deaktivér gangtesten igen efter afslutningen af testen. Dette 
gøres ved at nulstille trimmeren [11] til den ønskede 
lysstyrketærskel. 

Ekstraapparatbetjening via knap 
Tilkoblingen af lyset kan altid foretages via en ekstraapparat-kontakt. 
■ 

■ 

En frakobling sker først, når registreringsområdet er blevet forladt,
og den indstillede frakoblingsforsinkelse er udløbet. 
Du kan finde yderligere oplysninger om ekstraapparatbetjening i 
produktmanualen (se QR-kode i denne vejledning). 

Service 
Busch-Jaeger Elektro GmbH - En virksomhed tilhørende  
ABB-koncernen, Freisenbergstraße 2, D-58513 Lüdenscheid, 
Tlf.: +49 2351 956-1600;  
www.BUSCH-JAEGER.com 
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