
ABB-WELCOME® IP 2.0

Eine neue Ära der Türkommunikation

Smarter Home
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WAS IST ABB-WELCOME 
IP?
Die vertraute Türkommunikation ABB-Welcome nun auch auf 
IP-Basis. Detailreicher und unter höchsten Ansprüchen an das 
Design.

ABB-Welcome IP sorgt gerade in Bereichen, die hohe Anforderungen an ein 
System stellen, für eine einfache Installation und Bedienbarkeit. Die grosse 
Vielfalt an Steuerungsmöglichkeiten via Innenstation, App und Browser 
oder über spezielle Lösungen für Portiers und Concierges bietet eine hohe 
Flexibilität und Individualisierungsmöglichkeiten.

Dank der Interaktion mit ABB i-bus® KNX und ABB free@home® bietet ABB 
hiermit einen weiteren Baustein für ein Smarter Home.

Wie funktioniert ABB-Welcome?

Das ABB-Welcome IP System bietet HD-Video-Kommunikation, die für die 
externe, interne und Fernüberwachung von Wohn- und Zweckgebäuden 
genutzt werden kann. Für die Inbetriebnahme wird lediglich eine Internet
verbindung benötigt. Das System besteht aus drei wesentlichen Komponen-
ten: einer Aussenstation, einer Systemsteuerungseinheit und einer Innen
station (Bedienpanel oder Concierge-Station).
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M E H R F LE X I B I LITÄT, 
M E H R M Ö G LI CH K E ITE N 

MAXIMALE FLEXIBILITÄT 
BEI DER PLANUNG
Vielfältige Funktionen. Skalierbar für verschiedene  
Gebäudegrössen.

Vorteile

•  Modulare Lösungen
•  Einfache Montage und Installation
•  Hohe Flexibilität bei der Steuerung
•  HD-Bild- und Videoübertragung (720p)
• � Externer Zugang und zukunftssichere  

Update-Funktion über das ABB  
MyBuildings Portal

Funktionen

•  Video-Türsprechanlage
•  Concierge-Dienste
•  Infodienste (z. B. bei Aufzugwartung)
•  Intercom Funktion
•  App-Anbindung
•  Notfallauslösung im Alarmfall
•  Aufzugs-Ruf-Funktion

Einsatzfelder

•  Mehrfamilienhäuser
•  Apartmentkomplexe
•  Bürogebäude
•  Gewerbeimmobilien
•  Multifunktionale Gebäude
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MEHR FLEXIBILITÄT,  
MEHR MÖGLICHKEITEN 

ÜBER ABB

Die aktuellste ABB-Welcome® IP-Firmware sorgt für  
noch mehr Effizienz im System durch eine  
benutzerfreundliche Einrichtung und vielseitige  
Einsatzmöglichkeiten. Dank flexibler Skalierbarkeit  
ist das System – das früher vor allem für grössere  
Objekte und Bürogebäude gedacht war – jetzt auch  
als kostengünstige Lösung für Einfamilienhäuser  
verfügbar. 

M E H R F LE X I B I LITÄT, 
M E H R M Ö G LI CH K E ITE N 
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M E H R F LE X I B I LITÄT,
M E H R M Ö G LI CH K E ITE N

SYSTEMAUFBAU &
PLANUNG

Eine strukturierte Verkabelung ist die Basis und verbindet
sämtliche Geräte über Netzwerkleitungen, die den ISO/IEC 11801-
und EN 50173-1-Normen entsprechen. Die Stromversorgung
erfolgt über PoE und sorgt für ein effizientes Setup. Mit dem
Smart IP Configurator wird die Planung erleichtert und Fehler
werden reduziert.

smart-ip-configurator. 
mybuildings.abb.com

http://smart-ip-configurator.mybuildings.abb.com
http://smart-ip-configurator.mybuildings.abb.com/
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O P TI M I E R TE I N S TA LL ATI O N 
FÜ R E I N FA M I LI E N H ÄU S E R

OPTIMIERTE INSTALLATION
FÜR EINFAMILIENHÄUSER

Ein Installationsassistent wurde in die Software der Innenstation
integriert und macht die Einrichtung besonders einfach. Systeme mit
einer Aussenstation, bis zu vier Innenstationen und optionalem
Schaltaktor kommen jetzt ohne Smart Access Point Pro aus. Die
Inbetriebnahme ist benutzerfreundlich und in wenigen Minuten
erledigt – auch ohne Vorkenntnisse.

Bei Systemen mit mehr als vier Innen- 
stationen oder mehreren Nutzern ist der 
Smart Access Point Pro erforderlich  
und bietet zusätzliche Funktionen sowie  
grössere Skalierbarkeit.
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ZENTRALE SYSTEMFUNKTIONEN

GRUPPIERUNG & RUFUMLEITUNG

Alle Geräte können jetzt als Master verwendet und flexibel
gruppiert werden.

Anrufe lassen sich gezielt nach Zeit, Empfänger oder Verfügbarkeit
weiterleiten – für reibungslose Kommunikation. Sie können zum Beispiel
einstellen, dass private Türanrufe ins Büro weitergeleitet werden, während 
geschäftliche Türanrufe nicht an die privaten Innenstationen gehen.

Master 1 Master 3Master 2 Master 4

Gruppe 1 –  
Beispielwohnung 1

Gruppe 2 –  
Beispielwohnung 2

Privat Büro

Master 1 Master 2

Gruppe 1 –  
Beispielwohnung 1

Master 3

Gruppe 1 und
Gruppe 2

Z E NTR A LE M E R K M A LE
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GRUPPIERUNG & ANRUFWEITERLEITUNG

Mit der Weiterleitungsfunktion können Türanrufe direkt (z. B. während
Ihres Urlaubs), innerhalb eines festgelegten Zeitraums (z. B. Montag bis
Freitag, 8 bis 16 Uhr) oder nach Ablauf einer bestimmten Zeitspanne
(z. B. 30 Sekunden, wenn kein Anruf angenommen wurde) weitergeleitet
werden. Die Programmierung erfolgt entweder über den Smart Access
Point Pro oder die Innenstationen.

Master 1 Master 2 Master 3 Master 4

Anrufweiterleitung

Einblick in die Programmierung

Assistentengestützte
Gruppenerstellung

Einrichtung der
Anrufweiterleitung

ZENTRALE SYSTEMFUNKTIONEN

Z E NTR A LE M E R K M A LE
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API- & SIP-ANBINDUNG

Anbindung externer Produkte über Cloud- oder lokale API. Durch SIP-Kompatibilität können Türanrufe direkt an SIP-Clients 
wie PCs, SIP-Telefone oder FRITZ!Box weitergeleitet werden. Da 
SIP-basierte Kommunikation in IP-Systemen weit verbreitet ist, 
lassen sich Türklingeln auf jedes kompatible Endgerät routen –  
egal ob Software-Anwendung am PC oder SIP-Telefon. Dies 
ermöglicht auch die Einbindung der FRIT Z!Box. Diese Funktion  
ist sowohl im Wohnbereich als auch in grösseren Gebäuden wie 
Büros oder Geschäftsimmobilien von Vorteil. 

Local API

Panel eines
Drittanbieters

API

Cloud von
Drittanbietern

MyBuildings

PoE
PoE

Drittanbieter-App

Drittanbieter-App

Cloud-API Local API

Lokale API

ZENTRALE SYSTEMFUNKTIONEN

Z E NTR A LE M E R K M A LE
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INTEGRATION

AUFZUGSSTEUERUNG &
CONCIERGE-FUNKTIONEN

IP-ADRESSIERUNG &
NETZWERKINTEGRATION

•	 Eine gezielte Zugangsberechtigung kann eingerichtet werden, 
sodass der Aufzug nur für freigegebene Etagen autorisiert wird – 
für mehr Sicherheit und Komfort.

•	 Die Concierge-Station ermöglicht die Bearbeitung von Notrufen 
sowie den Empfang von Textmitteilungen aus abonnierten 
Diensten.

Unterstützt DHCP, statische IP und den ABB-Legacy-Modus  
für flexible Netzwerkkonfigurationen.

Dank WLAN (Wi-Fi) kann das Welcome® IP-System mit dem  
Touchpanel nahezu beliebig im Haus platziert werden. Die-
ses Upgrade sorgt für maximale Flexibilität bei der Wahl des 
Standorts. Da die Stromversorgung nicht über das Netz
werkkabel erfolgt, ist ein separates Netzteil nötig.

PoE 
Switch

RS485

•	 Mit dem IP-Aufzugssteuerungsmodul lässt sich ABB-Welcome® IP 
direkt an die I/O-Steuerungseinheiten von Aufzügen anschliessen. 
Dadurch kann der Aufzug automatisch gerufen werden, sobald  
die Türöffnung durch die Innenstation freigegeben wurde – oder 
bequem über das Display der Innenstation programmiert werden.

IP Touch 10″  
Tischständer

I NTEG R ATI O N 
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MEHR SICHERHEIT &
SMART HOME-INTEGRATION

•	 Mit dem ProService Portal können 
Systemeinstellungen aus der 
Ferne angepasst werden – das 
spart Zeit und senkt Kosten.

FERNZUGRIFF &
WARTUNG

•	 ONVIF Profile S Kameras lassen  
sich für die lokale Anzeige auf  
Displays und den App-Zugriff 
integrieren.

UNTERSTÜTZUNG VON
FREMDKAMERAS

M E H R S I CH E R H E IT &
S M A R T H O M E - I NTEG R ATI O N
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PRODUKTEIGENSCHAFTEN

Verbindung mit ABB-free@home® und KNX
Die Innenstationen IP Touch 7″ und IP Touch 10″ 
lassen sich problemlos in KNX und  
ABB-free@home® einbinden und bieten  
Funktionen, die weit über die Türkommunikation 
hinausgehen. Sie werden zum zentralen  
Steuerungspunkt im Haus und ermöglichen 
Automationen wie das Einschalten der  
Flurbeleuchtung beim Eintreten – und das nur, 
wenn es dunkel ist.

App-Konnektivität
Alle ABB-Welcome® IP Video-Innensprechstellen 
lassen sich direkt mit der ABB-Welcome® oder 
ABB-free@home® Next App (verfügbar für  
Android und iOS) verbinden. 
Für einen sicheren internen und externen  
Zugriff ist eine Netzwerkverbindung über LAN 
oder WLAN erforderlich; die Verbindung erfolgt 
verschlüsselt über das MyBuildings-Portal.

Türöffnung per RFID
Die Aussenstation Touch 5″ sowie  
die Aussenstation Video Mini bieten die  
Möglichkeit, RFID-Mifare-Karten zu 
koppeln. Über den Smart Access Point Pro 
können dann RFID-Karten hinzugefügt 
werden, um eine einfache Zutrittskontrolle  
zu erstellen. Klassische modulare Aussen
stationen lassen sich durch Auswahl eines 
RFID Tastenmoduls ebenfalls mit RFID-
Funktionalität ausstatten.

Türöffnung per QR-Code und PIN
Die Aussenstation Touch 5″ ermöglicht  
den Zutritt per QR-Code. Nutzer halten 
einen vorher generierten QR-Code vor die 
Kameralinse der Station, um Zugang zu 
erhalten. QR-Codes können direkt in der  
ABB-Welcome® App erstellt und geteilt 
werden – mit individuell einstellbarer 
Gültigkeitsdauer und Widerrufsmöglich
keiten für maximale Sicherheit und 
Flexibilität.

ABB-WELCOME® IP INTEGRATION

PRO D U K T- 
E I G E N S CH A F TE N

https://apps.apple.com/gb/app/abb-free-home-next/id1502100986
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.abb.freeathomeflex&gl=GB
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WUSSTEN SIE SCHON …

Schnelle Einrichtung
Die Installation eines ABB-Welcome® IP-Systems in einem 
Einfamilienhaus dauert nur fünf Minuten. Ein Installations-
assistent am Display führt Schritt für Schritt durch die
einfache Einrichtung – ganz ohne Smart Access Point Pro.

QR-Code-Zugang für Mietobjekte
Mit der Aussenstation Video Touch 5″ öffnen Sie Türen  
ganz einfach per QR-Code – perfekt für Mietobjekte.  
QR-Codes lassen sich bequem über die ABB-Welcome®  
App aus der Ferne erstellen und per E-Mail oder Messenger 
teilen. Zugriffszeit und -häufigkeit können individuell  
eingestellt werden.

Integrierte App-Schnittstelle
Alle ABB-Welcome® IP Displays bieten App-Kompatibilität 
für die Türkommunikation. Über die kostenlosen Apps 
(erhältlich im Apple App Store und bei Google Play) können 
Türanrufe lokal oder aus der Ferne über den MyBuildings 
Cloud-Service weitergeleitet werden.

Intelligenter Fernzugriff
Mit dem Smart Access Point Pro verwalten Sie Ihr System 
bequem aus der Ferne und sparen dabei Zeit und Kosten. 
Namen lassen sich ändern, verlorene Transponder löschen, 
Protokolle einsehen oder neue PIN-Codes für Mietobjekte 
generieren – alles ganz einfach aus der Distanz.

Gegensprechfunktion
ABB-Welcome® IP ermöglicht Gegensprechverbindungen 
innerhalb oder zwischen Wohneinheiten und sorgt für 
störungsfreie Kommunikation zwischen verschiedenen 
Panels im Haus.

S CH O N
G E W U S S T ?
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TOUCH-PANELS

ÜBERBLICK

Neue Benutzeroberfläche
IP Touch 10″
IPS Touch-Display

KNX über IP KNX über IP

Türanruf aus der Ferne Türanruf aus der Ferne

free@home über IP free@home über IP

New UI
IP Touch 7″
IPS Touch-Display

Türanruf aus der Ferne

New
IP Touch Lite 7″
IPS Touch-Display

KNX über IP

Türanruf aus der Ferne

free@home über IP

New 
OneTouch 7″
IPS Touch-Display
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OUTDOOR STATIONS

OVERVIEW

IP Aussenstation
Touch 5″

Karte,
Tastatur,
QR-Code

Touch

Familien-AussenstationModulare Aussenstation Mini-Aussenstation

Modular passend für
jede Installation Karte Karte 

1-2-3 Tasten 1-2 Tasten

PRO D U K T
Ü B E R B LI CK
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WELCOME® IP

SYSTEMKOMPONENTEN & WEITERE

IP Audio-Handgerät
Innenstation mit 6 Tasten. Vier grosse  
Voreinstellungs-Tasten für Öffnen, Gegensprechen,  
Lichtschalter, Stummschaltung sowie zwei  
individuell konfigurierbare Tasten über SmartAP

IP-Aktor
Elektrischer Türöffner oder Flurlicht direkt  
anschliessen. Die Schaltzeit für Entriegelung oder  
Licht kann flexibel eingestellt werden.

IP-Aufzugssteuerung
Mit dem Gegensprechanlagen-System verbunden,  
regelt sie den Zugang zu ausgewählten Etagen für  
Gäste oder Nichtbewohner.

Smart Access Point Pro
Zentrale Steuereinheit für komfortable Konfiguration,  
Überwachung und Wartung aller Systemkomponenten  
über eine Weboberfläche. Ermöglicht auch Fernzugriff,  
Firmware-Updates und flexible Einbindung ins  
Gebäudenetzwerk.

IP-Guard-Einheit
Die Guard-Einheit im Desktop-Design ermöglicht  
über das intuitive Touchscreen-Menü den Zugriff auf  
verschiedene Dienste.
•	 Überwachung der Aussenstation oder 

IP-Kamera einrichten

•	 Im Notfall alle Türen oder ausgewählte Türen 
freigeben
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – VIDEO-AUSSENSTATIONEN

Video-Aussenstation, touch 5″, weiss
Beschreibung Video-Aussenstation mit 5-Zoll-Touchscreen, integriertem Transponder und Tastatur. Dient als Endgerät für die Kommunikation mit dem Panel IP touch,  

der Conciergestation oder der Objektverwaltung.

Merkmale – HD-Videoübertragung (720p) mit 130-Grad-Winkel
– Anti-Beschlag-Beschichtung und eingebaute Heizung
– LED-Anzeige für Echtzeit-Status
– Intuitiv zu bedienender Touchscreen und virtuelle Tastatur integriert
– Platz für Werbung oder Logo des Projektträgers
– Rufarten: Namensliste/Logo/physische Adresse/logische Adresse
– Wiegand-Ausgang verfügbar
– Öffnen der Tür durch DESFire oder NFC 

Technische Daten �– Unterputzmontage und Aufputzmontage
– Staub- und wasserdicht nach IP54�
�– Abmessungen: 349 × 135 × 29 mm

Version touch 5"

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

H81381T-W 
2TMA130010W0013 
964 145 005

Video-Aussenstation touch 5", Edelstahl
Beschreibung Video-Aussenstation mit 5-Zoll-Touchscreen, integriertem Transponder und Tastatur. Dient als Endgerät für die Kommunikation mit dem Panel IP touch,  

der Conciergestation oder der Objektverwaltung.

Merkmale – HD-Videoübertragung (720p) mit 130-Grad-Winkel
– Anti-Beschlag-Beschichtung und eingebaute Heizung
– LED-Anzeige für Echtzeit-Status
– Intuitiv zu bedienender Touchscreen und virtuelle Tastatur integriert
– Platz für Werbung oder Logo des Projektträgers
– Rufarten: Namensliste/Logo/physische Adresse/logische Adresse
– Wiegand-Ausgang verfügbar
– Öffnen der Tür durch DESFire, NFC oder IC-Karte
– Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl

Technische Daten – Unterputzmontage und Aufputzmontage
– Staub- und wassergeschützt nach IP54, vandalismusgeschützt nach IK07
– Abmessungen: 349 × 135 × 29 mm

Version touch 5" touch 5" mit Induktionsschleife

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

H81381T-S 
2TMA130010X0009 
964 145 095

H81382T-S 
2TMA130010X0039 
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – VIDEO-AUSSENSTATIONEN

Video-Aussenstation mit Taste, weiss

Beschreibung Video-Aussenstation mit Transponder und Taste(n). Dient als Endgerät für die Kommunikation mit dem Panel IP touch, der Conciergestation  
oder der Objektverwaltung. 

Merkmale – HD-Videoübertragung (720p) mit 130-Grad-Winkel
– Anti-Beschlag-Beschichtung und eingebaute Heizung
– LED-Anzeige für Echtzeit-Status
– Balkentaste, optionale Rundtaste
– �Taste kann beliebig programmiert werden (Licht anschalten, Innenstation oder Conciergestation rufen)
– Hinterleuchtetes Namensschild für gute Lesbarkeit bei Nacht
– Öffnen der Tür durch DESFire, NFC oder IC-Karte
– Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl

Technische Daten – Unterputzmontage und Aufputzmontage
– Staub- und wassergeschützt nach IP54, vandalismusgeschützt nach IK07
– Abmessungen: 277 × 135 × 29 mm

Version 1 Taste 2 Tasten 3 Tasten

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

H81381P1-W
2TMA130010W0021 
964 131 105

H81381P2-W 
2TMA130010W0025 
964 132 105

H81381P3-W 
2TMA130010W0029 
964 133 105

Video-Aussenstation mit Taste, weiss

Beschreibung Video-Aussenstation mit Transponder und Taste(n). Dient als Endgerät für die Kommunikation mit dem Panel IP touch, der Conciergestation  
oder der Objektverwaltung. 

Merkmale – HD-Videoübertragung (720p) mit 130-Grad-Winkel
– Anti-Beschlag-Beschichtung und eingebaute Heizung
– LED-Anzeige für Echtzeit-Status
– Intuitiv zu bedienender Touchscreen und virtuelle Tastatur integriert
– Platz für Werbung oder Logo des Projektträgers
– Rufarten: Namensliste/Logo/physische Adresse/logische Adresse
– Wiegand-Ausgang verfügbar
– Öffnen der Tür durch DESFire, NFC oder IC-Karte
– Oberfläche aus gebürstetem Edelstahl

Technische Daten – Unterputzmontage und Aufputzmontage
– Staub- und wassergeschützt nach IP54, vandalismusgeschützt nach IK07
– Abmessungen: 277 × 135 × 29 mm

Version 1 Taste 2 Tasten 3 Tasten

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

H81381P1-S
2TMA130010X0001 
964 131 195

H81381P2-S 
2TMA130010X0002 
964 132 195

H81381P3-S 
2TMA130010X0003 
964 133 195
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ABB-WELCOME IP – VIDEO-AUSSENSTATIONEN

Mini-Aussenstation, Aluminiumlegierung
Merkmale – Kompakte Grösse, Aufputzmontage und Unterputzmontage (optional)

– 1 Taste und 2 Tasten (optional)
– Unaufdringliches Design mit integrierter Statusanzeige
– Lichtschalter oder Anruf bei Conciergestation für 2. Taste programmierbar
– Anbindung von maximal 2 Schlössern
– Die passende Unterputz- bzw. Aufputzdose ist im Lieferumfang enthalten
– Integrierte Zustandsanzeige über LED-Symbole (erfüllt DIN 18040)
– Öffnen der Tür durch DESFire, NFC oder IC-Karte

Technische Daten – Unterputz- und Aufputzmontage
– Staub- und wassergeschützt nach IP54, vandalismusgeschützt nach IK07
– Kameraauflösung 640x480 Pixel
– Erfassungswinkel diagonal/horizontal/vertikal: 104°/86°/73°

Abmessungen: 168 × 99 × 26 mm Abmessungen: 180 × 105 × 43 mm

Version 1 Taste, ID, Aufputz  2 Tasten, ID, Aufputz 1 Taste, ID, Unterputz 2 Tasten, ID, Unterputz

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

H81316P1-A
2TMA130011A0003

H81316P2-A 
2TMA130011A0004

H81366P1-A 
2TMA130011A0005

H81366P2-A 
2TMA130011A0006
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MODULARE AUSSENSTATION

Rahmen Video-Aussenstation, Grösse 1/3
Beschreibung Montagezubehör für die Aussenstation.

Merkmale – Ästhetisches Design ohne sichtbare Schrauben

Technische Daten – Abmessungen: 273 × 135 × 18 mm

Version Weiss Edelstahl Aluminium Anthrazit

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41383CF-W
2TMA130160W0002 
964 931 105

41383CF-S
2TMA130160X0004 
964 931 195

41383CF-A
2TMA200160A0003
964 931 135

41383CF-B 
2TMA220161B1004
964 980 105

Rahmen Video-Aussenstation, Grösse 1/4
Beschreibung Montagezubehör für die Aussenstation.

Merkmale – Ästhetisches Design ohne sichtbare Schrauben

Technische Daten – Abmessungen: 349 × 135 × 18 mm

Version Weiss Edelstahl Aluminium Anthrazit

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41384CF-W
2TMA130160W0003 
964 941 105

41384CF-S
2TMA130160X0005 
964 941 195

41384CF-A
2TMA200160A0005
964 941 135

41384CF-B 
2TMA220161B1005 
964 980 115

Rahmen Video-Aussenstation, Grösse 1/5
Beschreibung Montagezubehör für die Aussenstation.

Merkmale – Ästhetisches Design ohne sichtbare Schrauben

Technische Daten – Abmessungen: 349 × 135 × 18 mm

Version Weiss Edelstahl Aluminium Anthrazit

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41385CF-W
2TMA130160W0004 
964 951 105

41385CF-S
2TMA130160X0006 
964 951 195

41385CF-A
2TMA200160A0007
964 951 135

41385CF-B 
2TMA220161B1006 
964 980 125 

http://new.abb.com/products/2TMA130160W0002
http://new.abb.com/products/2TMA130160X0004
http://new.abb.com/products/2TMA130160W0003
http://new.abb.com/products/2TMA130160X0005
http://new.abb.com/products/2TMA130160W0004
http://new.abb.com/products/2TMA130160X0006
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MODULARE AUSSENSTATION

Rahmen Video-Aussenstation, Grösse 2/3
Beschreibung Montagezubehör für die Aussenstation.

Merkmale – Ästhetisches Design ohne sichtbare Schrauben

Technische Daten – Abmessungen: 277 × 235 × 18 mm

Version Edelstahl Aluminium

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41386CF-S
2TMA130160X0007 
964 962 195

41386CF-A
2TMA200160A0009
964 962 135

Rahmen Audio-Aussenstation, Grösse 1/2
Beschreibung  Montagezubehör für die Aussenstation.

Merkmale – Ästhetisches Design ohne sichtbare Schrauben

Technische Daten – Abmessungen: 205 × 135 × 20 mm

Version Aluminium Anthrazit

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41392CF-A
2TMA200160A0011
964 922 035

41392CF-B 
2TMA220161B1001 
964 980 005

Rahmen Audio-Aussenstation (Erweiterungspanel), Grösse 1/3
Beschreibung Montagezubehör für die Aussenstation.

Merkmale – Ästhetisches Design ohne sichtbare Schrauben
– �Kombinierbar mit einem weiteren Rahmen der Grösse 1/3, um mehr Module fassen zu können

Technische Daten – Abmessungen: 277 × 135 × 18 mm

Version Edelstahl Aluminium Anthrazit

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41393CF-S
2TMA130160X0060 
964 931 095

41393CF-A
2TMA200160A0013
964 932 035

41393CF-B 
2TMA220161B1002 
964 980 015

http://new.abb.com/products/2TMA130160X0007
http://new.abb.com/products/2TMA200160A0009
http://new.abb.com/products/2TMA200160A0011
http://new.abb.com/products/2TMA130160X0060
http://new.abb.com/products/2TMA200160A0013
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MODULARE AUSSENSTATION

Rahmen Audio-Aussenstation (Erweiterungspanel), Grösse 1/4
Beschreibung Montagezubehör für die Aussenstation.

Merkmale – Ästhetisches Design ohne sichtbare Schrauben
– �Kombinierbar mit einem weiteren Rahmen der Grösse 1/4, um mehr Module fassen zu können

Technische Daten – Abmessungen: 349 × 135 × 18 mm

Version Edelstahl Aluminium Anthrazit

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41394CF-S
2TMA130160X0064 
964 941 095

41394CF-A
2TMA200160A0015
964 942 035

41394CF-B 
2TMA220161B1003 
964 980 025

Rahmen Audio-Aussenstation, Grösse 1/5
Beschreibung Montagezubehör für die Aussenstation.

Merkmale – Ästhetisches Design ohne sichtbare Schrauben
– �Kombinierbar mit einem weiteren Rahmen der Grösse 1/5, um mehr Module fassen zu können

Technische Daten – Abmessungen: 421 × 135 × 20 mm

Version Aluminium

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41395CF-A
2TMA200160A0017
964 952 035

Rahmen Audio-Aussenstation, Grösse 2/3
Beschreibung Montagezubehör für die Aussenstation.

Merkmale – Ästhetisches Design ohne sichtbare Schrauben

Technische Daten – Abmessungen: 277 × 235 × 20 mm

Version Aluminium

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41396CF-A
2TMA200160A0019
964 961 035

http://new.abb.com/products/2TMA130160X0064
http://new.abb.com/products/2TMA200160A0015
http://new.abb.com/products/2TMA200160A0017
http://new.abb.com/products/2TMA200160A0019
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MODULE AUSSENSTATIONEN

A/V-Modul mit 720p-Kamera, LAN-Kabel 
Beschreibung Das Audio- und Videomodul ist die zentrale Komponente der Aussenstation.

Merkmale – HD-Videoübertragung (720p) mit 130-Grad-Winkel
– Anti-Beschlag-Beschichtung und eingebaute Heizung
– LED-Anzeige für Echtzeit-Status
– Behindertengerecht

Technische Daten – Abmessungen: 143 × 96 × 28 mm

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

H851381M-S  
2TMA130160B0081 
964 020 715

Grosses Displaymodul

Beschreibung Grosser Touchscreen für die tägliche Nutzung durch Wohnungseigentümer und Besucher, Transponder und Tastatur integriert.

Merkmale – Intuitiv zu bedienender Touchscreen und virtuelle Tastatur integriert
– Platz für Werbung oder Logo des Projektträgers
– Rufarten: Namensliste/Logo/physische Adresse/logische Adresse
– Öffnen der Tür durch DESFire, NFC oder IC-Karte
– Wiegand-Ausgang verfügbar

Technische Daten Abmessungen: 143 × 96 × 23 mm

Version (5 Zoll) (IC/DESFire)

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

H851381DP
2TMA130160B0082 
964 025 015

http://new.abb.com/products/2TMA130160B0081
http://new.abb.com/products/2TMA130160B0082
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ABB-WELCOME IP – MODULE AUSSENSTATIONEN

Runde Taste
Beschreibung 1/2/3 Klingeltasten  

Merkmale – �Taste kann beliebig programmiert werden (Licht anschalten, Innenstation oder Conciergestation rufen)
– Hinterleuchtetes Namensschild für gute Lesbarkeit bei Nacht
– Öffnen der Tür durch DESFire, NFC oder IC-Karte

Technische Daten – Abmessungen: 97 × 72 × 25 mm
– Nennstrom: 24 V DC, 10 mA
– Betriebstemperatur: –40 °C bis +55 °C

Bei der NFC-Version 
– Nennstrom: 24 V DC, 40 mA

Version 1 2 3

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

51381RP1
2TMA130160N0003 
964 910 105

51381RP2
2TMA130160N0004 
964 910 205

51381RP3
2TMA130160N0005 
964 910 305

Version Mit NFC/IC -1 Mit NFC/IC -2 Mit NFC/IC -3

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

51382RP1
2TMA130160N0006 
964 913 105

51382RP2
2TMA130160N0007 
964 913 205

51382RP3 
2TMA130160N0008 
964 913 305

Rechteckige Taste
Beschreibung 3/6 oder 4/8 Klingeltasten

Merkmale – Tasten können mit einfacher oder doppelter Belegung programmiert werden
– Hinterleuchtetes Namensschild für gute Lesbarkeit bei Nacht

Technische Daten – Abmessungen: 97 × 72 × 25 mm
– Nennstrom: 24 V DC, 8 mA
– Betriebstemperatur: –40 °C bis +55 °C

Version 3 (Balkentaste) 4 (Balkentaste)

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

51381SP3
2TMA130160N0001 
964 911 305

51381SP4
2TMA130160N0002 
964 911 405

http://new.abb.com/products/2TMA130160N0003
http://new.abb.com/products/2TMA130160N0004
http://new.abb.com/products/2TMA130160N0005
http://new.abb.com/products/2TMA130160N0006
http://new.abb.com/products/2TMA130160N0007
http://new.abb.com/products/2TMA130160N0008
http://new.abb.com/products/2TMA130160N0001
http://new.abb.com/products/2TMA130160N0002
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MODULE AUSSENSTATIONEN

Alphanumerische Tastatur
Beschreibung Digitales Eingabemodul für Aussenstationen mit Tastatur

Merkmale – Ermöglicht das Öffnen der Tür mit Hilfe eines Zahlencodes
– Es können bis zu 3000 Passwörter eingelernt werden
– Benutzerdefinierte Passwörter sind möglich
– Automatische Hinterleuchtung für bessere Sichtbarkeit bei Nacht
– Anruf der Conciergestation möglich

Technische Daten – Abmessungen: 97 × 72 × 25 mm
– Nennstrom: 24 V DC, 20 mA
– Betriebstemperatur: –40 °C bis +55 °C

Version Edelstahl Weiss Aluminium Anthrazit

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

51381K-S
2TMA130160X0001 
964 501 015

51381K-W
2TMA130010W0014 
964 501 005

51381K-A
2TMA210160A0009

51381K-B 
2TMA210161B1003

Display
Beschreibung Anzeige der individuellen Nachricht, des Codes und der Nummer.

Merkmale – Rufarten: physische Adresse/logische Adresse
– Öffnen der Tür durch DESFire, NFC oder IC-Karte
– Wiegand-Ausgang verfügbar
– Bis zu 5000 PCS-Karten können registriert werden

Technische Daten – Abmessungen: 97 × 72 × 25 mm
– Nennstrom: 24 V DC, 160 mA
– Betriebstemperatur: –40 °C bis +55 °C

Version IC/DES-Fire-Karte ID-Karte

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.

51382CR
2TMA130160N0009

51381CR
2TMA130160N0010

http://new.abb.com/products/2TMA130160X0001
http://new.abb.com/products/2TMA130010W0014
http://new.abb.com/products/2TMA130160N0009
http://new.abb.com/products/2TMA130160N0010
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MODULE AUSSENSTATIONEN

Infomodul
Beschreibung Das Infomodul enthält die Adresse des Gebäudes oder das Bewohnerverzeichnis und wird in der Aussenstation angebracht.

Merkmale – Vorgestanzte Beschriftungsfolie liegt bei
– Hinterleuchtung für Sichtbarkeit bei Nacht

Technische Daten – Abmessungen: 97 × 72 × 25 mm
– Nennstrom: 24 V DC, 8 mA
– Betriebstemperatur: –40 °C bis +55 °C

Version

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.

51381DN
2TMA200160N0039

Blindmodul
Beschreibung Leeres Modul für die Aufnahme eines Drittanbieter-Moduls oder den späteren Austausch durch ein Funktionsmodul. 

Merkmale – Maximale Innenmasse: 54,5 × 9,4 × 74 mm

Technische Daten – Abmessungen: 97 × 72 × 25 mm

Version

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.

51381DM 
2TMA200160N0040

http://new.abb.com/products/2TMA200160N0039
http://new.abb.com/products/2TMA200160N0040
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – VIDEO-INNENSTATIONEN

IP touch 7″, weiss und schwarz

Beschreibung Das elegante, multifunktionale Panel IP touch passt harmonisch in jeden Innenraum. Mit seinem intuitiven Design zeigt IP touch Ihnen alles, was sich vor Ihrer Tür 
abspielt. Darüber hinaus kann das Panel als zentraler Bildschirm für weitere ABB-Teilsysteme fungieren, etwa Videoüberwachung, Zugangskontrolle und Haus
steuerung.  

Merkmale – Intuitive Benutzeroberfläche auf Touchbildschirm (1024 × 600) 
– Elegantes und konsequentes Design mit unsichtbarem Mikrofon und Lautsprecher 
– Schlankes Design mit 7,8 mm nach der Unterputzmontage 
– Farbe, Material, Abschlussleiste und Montageart sind wählbar 
– Erweiterung auf App ohne zusätzliche Systemvorrichtung 
– �Zentrales Bedienfeld für DES, intelligentes Schloss, Videoüberwachung, Alarm, Haussteuerung (KNX und f@h), Umweltschutz, Energiemanagement 
– API und Browser ermöglichen einfache Drittanbieter-Integration 
– Cybersicherheit und Datenschutz –  Einfache Installation an allen Wänden 
– Einfache Inbetriebnahme durch Scannen des QR-Codes oder zentrale PC-Verwaltungssoftware 
–  PoE und lokale Stromversorgung (optional) –  Fern-Firmware-Update

Technische Daten – Unterputzmontage und Aufputzmontage (UP/AP-Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
– Staub- und wasserdicht nach IP30
– Abmessungen: 199 × 150 × 17 mm (LAN + WLAN), 199 × 150 × 30 mm (LAN + LAN)

Farbe weiss weiss schwarz schwarz

Version Unterstützt DES + KNX/free@home +
APP, LAN + WLAN, DC und PoE,  
mit T-Spule, Abschlussleiste,  
AP + UP Montage möglich,  
weiss

Unterstützt DES + KNX/free@home +
APP, LAN + LAN, DC und PoE,  
mit T-Spule, Abschlussleiste,  
AP + UP Montage möglich,
weiss

Unterstützt DES +KNX/free@home +
APP, LAN + WLAN, DC und PoE,  
mit T-Spule, Abschlussleiste,  
AP + UP Montage möglich,
schwarz

Unterstützt DES + KNX/free@home +
APP, LAN + LAN, DC und PoE,  
mit T-Spule, Abschlussleiste,  
AP + UP Montage möglich,
schwarz

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

H82364-W
2TMA130050W0065 
964 752 105

H82365-W
2TMA130050W0067 
964 752 005

H82364-B
2TMA130050B0065 
964 752 115

H82365-B
2TMA130050B0067 
964 752 015

—
Bitte beachten Sie: 
LAN+LAN Varianten sind nicht mit 
einem AP-Gehäuse kombinierbar! 
(auch nicht in Kombination mit 
dem Tischständer)

http://new.abb.com/products/2TMA130050W0065
http://new.abb.com/products/2TMA130050W0067
http://new.abb.com/products/2TMA130050B0065
http://new.abb.com/products/2TMA130050B0067
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – VIDEO-INNENSTATIONEN

IP touch 10″, weiss und schwarz
Beschreibung Das elegante, multifunktionale Panel IP touch passt harmonisch in jeden Innenraum. Mit seinem intuitiven Design zeigt IP touch Ihnen alles, was sich vor Ihrer Tür 

abspielt. Darüber hinaus kann das Panel als zentraler Bildschirm für weitere ABB-Teilsysteme fungieren, etwa Videoüberwachung, Zugangskontrolle und Haus
steuerung.

Merkmale – �Intuitive Benutzeroberfläche auf Touchscreen (1024 × 600)
– �Elegantes und konsequentes Design mit unsichtbarem Mikrofon und Lautsprecher
– �Schlankes Design mit 7,8 mm nach der Unterputzmontage
– �Farbe, Material, Abschlussleiste und Montageart sind wählbar
– �Erweiterung auf App ohne zusätzliche Systemvorrichtung
– �Zentrale Steuereinheit für DES, Überwachung, Haussteuerung (KNX und f@h)
– �API und Browser ermöglichen einfache Drittanbieter-Integration
– �Cybersicherheit und Datenschutz
– �Einfache Installation an allen Wänden
– �PoE und lokale Stromversorgung

Technische Daten – �Unterputzmontage und Aufputzmontage (UP/AP-Dose nicht im Lieferumfang enthalten)
– �Staub- und wasserdicht nach IP30
– �Abmessungen: 251 × 185 × 17 mm (LAN + WLAN), 251 × 185 × 31 mm (LAN + LAN)

Farbe weiss weiss schwarz schwarz

Version LAN+LAN-Schnittstelle,  
mit Induktionsschleife, mit PoE

LAN+WLAN-Schnittstelle,  
mit Induktionsschleife, mit PoE

LAN+LAN-Schnittstelle,  
mit Induktionsschleife, mit PoE

LAN+WLAN-Schnittstelle,  
mit Induktionsschleife, mit PoE

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

H82375-W
2TMA130050W0055
964 752 205

H82374-W
2TMA130050W0054
964 752 305

H82375-B
2TMA130050B0055
964 752 215

H82374-B
2TMA130050B0054
964 752 315

—
Bitte beachten Sie: 
LAN+LAN Varianten sind nicht mit 
einem AP-Gehäuse kombinierbar! 
(auch nicht in Kombination mit 
dem Tischständer)

http://new.abb.com/products/2TMA130050W0055
http://new.abb.com/products/2TMA130050W0054
http://new.abb.com/products/2TMA130050B0055
http://new.abb.com/products/2TMA130050B0054
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – VIDEO-INNENSTATIONEN

IP touch lite 7″, weiss und schwarz
Beschreibung Das elegante, multifunktionale Panel IP touch passt harmonisch in jeden Innenraum. Mit seinem intuitiven Design zeigt IP touch Ihnen alles, was sich vor Ihrer Tür  

abspielt. 

Merkmale – Intuitive Benutzeroberfläche auf Touchbildschirm (1024 × 600)  
– Elegantes und konsequentes Design mit unsichtbarem Mikrofon und Lautsprecher  
– Schlankes Design mit 7,8 mm nach der Unterputzmontage  
– Farbe, Material, Abschlussleiste und Montageart sind wählbar  
– Erweiterung auf App ohne zusätzliche Systemvorrichtung  
– Cybersicherheit und Datenschutz  
– Einfache Installation an allen Wänden  
– Einfache Inbetriebnahme durch Scannen des QR-Codes oder zentrale PC-Verwaltungssoftware  
– PoE und lokale Stromversorgung (optional)  
– Fern-Firmware-Update

Technische Daten – Unterputzmontage und Aufputzmontage (UP/AP-Dose nicht im Lieferumfang enthalten) 
– Staub- und wasserdicht nach IP30 
– Abmessungen: 128 x 192 x 17,2 mm

Farbe Weiss Schwarz

Version LAN + Wi-Fi LAN + Wi-Fi

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

H8249-1W 
2TMA130051W0010  
964 753 015

H8249-1B  
2TMA130051B0009  
964 753 005

OneTouch 7″, weiss und schwarz
Beschreibung Elegantes, Multifunktionales 7″ Bedienpanel für ABB-Welcome® mit eingebautem ABB-free@home® wireless System AccessPoint. 

Merkmale – Ermöglicht die Inbetriebnahme und Fernsteuerung eines ABB Wireless-Systems sowie den Zugrifff die ABB- Türkommunikation.  
– Eingebauter APP-Schnittstelle für die ABBWelcome® APP und die ABB-free@home® Next App.  
– Individuelle Bedienseite mit bis zu 18 frei parametrierbaren Controlframes 
– Maximal zwei Dashboard-Seiten mit bis zu 12 Controlframes je Seite.  
– Kann in ein bestehendes Matter-Netzwerk integriert werden (Matter-Controller zertifiziert).  
– Raumtemperaturregler und Temperaturfühler›- Hörschleife zur Einkopplung des Audiosignals in Hörgeräte 
– PoE und lokale Stromversorgung 

Technische Daten – Unterputzmontage und Aufputzmontage (UP/AP-Dose nicht im Lieferumfang enthalten) 
– Staub- und wasserdicht nach IP30 
– Abmessungen: 128 x 192 x 17,2 mm

Farbe Weiss Schwarz

Version LAN + Wi-Fi LAN + Wi-Fi

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

M2249-2W 
2TMA320051W0001 
305 510 785

M2249-2B 
2TMA320051B0001 
305 510 685
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – VIDEO-INNENSTATIONEN

Conciergestation
Beschreibung Die Conciergestation in Tischausführung gewährt über die intuitiven Menüsymbole auf dem Touchscreen Zugriff auf verschiedene Funktionen.  

Die Kommunikation mit dem Panel IP touch, einer Aussenstation oder einer anderen Conciergestation ist möglich.

Merkmale – Ermöglicht Videoüberwachung durch Aussenstation oder IP-Kamera
– Audioüberwachung für mehr Sicherheit und Service
– Ermöglicht das Entsperren aller Türen oder bestimmter Türen in einer Notsituation
– Empfang von Alarmen und Notrufen (SOS) vom Panel IP touch

Technische Daten – Abmessungen: 265 × 165 × 117 mm

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

H8303 
2TMA130160W0018 
964 762 105

PRO D U K T
Ü B E R B LI CK
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – AUDIO INNENSTATION

Audio Innenstation IP, weiss
Beschreibung Innenstation mit Hörer und 6 Tasten

Merkmale – �4 grosse voreingestellte Bedientasten für Entriegelung, Gegensprechen, Lichtschalten, Stummschaltung und 2 weitere über SmartAP anpassbare Tasten
– �2 LEDs zur Anzeige verschiedener Betriebszustände
– �Laut-Mittel-Stumm-Lautstärkeregler an der Seite
– �4 Klingeltöne, die für verschiedene Rufquellen über SmartAP ausgewählt werden können
– �Raum zu Raum und Haus zu Haus
– �Unterstützt Induktionsschleife
– �Art der Installation: Aufputz
– �Abmessungen: 175 x 81 x 22 mm

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.

H82001-W
2TMA130011W0001

PRO D U K T
Ü B E R B LI CK
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – SYSTEMGERÄTE

IP-Aktor (LAN-Port)
Beschreibung Direkter Anschluss von elektrischem Türöffner oder Licht im Hausflur.

Merkmale – �Schaltdauer der Entriegelung oder des Einschaltens der Beleuchtung ist mühelos einstellbar

Technische Daten – Abmessungen: 90 × 72 × 65 mm

Version Grau

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

H8304 
2TMA130160H0051 
964 509 205

Mini-Steckernetzteil, 24 V DC
Beschreibung Das Netzteil versorgt das IP touch Panel und den Welcome IP Smart Access Point mit Strom.

Merkmale Sorgt für eine zuverlässige Stromversorgung

Technische Daten Abmessungen: 44 × 72 × 60 mm

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

53012-PS 
2TMA130160W0024 
964 509 105

Stromversorgung, 27 V DC, 95 W
Beschreibung Die Stromversorgung versorgt die Systemgeräte mit Strom.

Merkmale Leistet Schutz vor Überspannung, Überstrom, Überhitzung und Kurzschluss

Technische Daten Abmessungen: 178 × 90 × 65 mm

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

YSM01-PS  
2TMA130160H0085 
964 509 005

http://new.abb.com/products/2TMA130160H0051
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – SYSTEMGERÄTE

Liftsteuerungs-Controller, REG 
Beschreibung Die Aufzugsteuerung ermöglicht das automatische Rufen des Aufzugs beim Öffnen der Tür.

Merkmale – Zusätzlich zur Eingangsfunktion kann der Aufzug auch aus der Wohneinheit gerufen werden, z. B. über ein IP‑Touch‑Panel 
– Anschluss einerseits an das ABB‑Welcome® IP‑Netzwerk und andererseits über RS485 an das Relaismodul für die Aufzugsteuerung  
– Bis zu 16 Relaismodule für die Aufzugsteuerung können an ein IP‑Aufzugsteuerungsmodul angeschlossen werden.

Technische Daten – Stromversorgung über Power‑over‑Ethernet (PoE) 8. 
– Abmessungen: 72 x 90 x 65 mm

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

H8308  
2TMA130161W0003  
405 682 015

Liftsteuerungs-Relaismodul 
Beschreibung Für den Anschluss einerseits an das DIN‑Schienenmodul für die IP‑Aufzugsteuerung und andererseits an die Ein-/Ausgangsmodule der Aufzugsteuerung. 

Merkmale 16 parametrierbare Relaisausgänge pro Gerät (NC/NO).

Technische Daten Abmessungen: 46 x 215 x 115 mm

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

M2307  
2TMA070150N0044  
205 680 015
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – SYSTEMGERÄTE

Smart Access Point
Beschreibung Als zentrales Management-Gerät des Welcome-IP-Systems kann der Smart Access Point als Teilsystem gekoppelt werden und gleichzeitig das Zusammenspiel 

mehrerer Teilsysteme des gleichen Typs verwalten. Inbetriebnahme und Fernsteuerung erfolgen über die Web-Schnittstelle. Es ist keine zusätzliche Software für 
die Inbetriebnahme erforderlich. Verbindung zum Netzwerk über WLAN-Client oder Cat-Kabel für Ihre Zugangsverwaltung, Gerätekonfiguration, Aufzeichnung von 
Ereignissen usw.

Merkmale – Einfache Inbetriebnahme
– Zugangsrechte (Personen, Räume, Zeit)
– �Erhöhte Sicherheit durch Aufzeichnung von Ereignissen und Empfangen von Benachrichtigungen und Alarmen
– Verwaltung aller verbundenen Geräte
– Zusammenspiel verschiedener Systeme
– Verwaltung der Welcome-App
– �Verwaltung von Ereignissen und gebäudeweites Versenden von Nachrichten
– Integrierter Rufton, ideal für Nachrüstung
– �Mit integriertem BLE, der ersten Wahl für eigenständige Systeme für die Zugangskontrolle

Technische Daten – Abmessungen: 204 mm × 132 mm × 32 mm
– Netzwerkparameter
	 – �Betriebsart: LAN-/Wireless-Access-Point
	 – �Drahtlos-Frequenzband: IEEE 802.11 a/b/g/n 2,4 GHz/5,8 GHz
	 – �Sicherheitsstandard: WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA, WPA2, IEEE 802.1x
	 – �Netzwerkstandard: 10/100 MBps, Auto MDI/MDI-X
– Funk-Schnittstelle: IEEE 802.15.4 2,4 GHz
– Stromversorgung
	 – �24 V DC, mit ABB-Netzteil
	 – �PoE (Power over Ethernet)
– Umgebung
	 – �Temperatur: –10 °C bis +45 °C
	 – �Schutzart: IP30
	 – �Vandalismusschutz: IK07
	 – �Luftfeuchtigkeit: 0 bis 95 %, nicht-kondensierend

Version Pro

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

D04011
2TMA400260W0002 
964 510 105

http://new.abb.com/products/2TMA400260W0002
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MONTAGEZUBEHÖR

Unterputz-Montagedose, 1 Modul, Grösse 1/1

Beschreibung Zur Montage der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – �Mit vorgestanzten Löchern zum Durchführen von Kabeln von links, rechts, der Unterseite und der Rückseite 
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 139 × 150 × 36 mm

Version Anthrazit Grau

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41381F-B  
2TMA130160B0001 
964 911 925

41381F-H
2TMA130160H0001 
964 911 935

Unterputz-Montagedose, 2 Module, Grösse 1/2

Beschreibung Zur Montage der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – �Mit vorgestanzten Löchern zum Durchführen von Kabeln von links, rechts, der Unterseite und der Rückseite
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 139 × 150 × 36 mm

Version Anthrazit Grau

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41382F-B  
2TMA130160B0002 
964  921  925

41382F-H
2TMA130160H0002 
964 921 935

Unterputz-Montagedose, 3 Module, Grösse 1/3 

Beschreibung Zur Montage der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – �Mit vorgestanzten Löchern zum Durchführen von Kabeln von links, rechts, der Unterseite und der Rückseite
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 275 × 133 × 52 mm

Version Anthrazit Grau

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41383F-B
2TMA130160B0003 
964 931 925

41383F-H
2TMA130160H0003 
964 931 935

http://new.abb.com/products/2TMA130160B0001
http://new.abb.com/products/2TMA130160H0001
http://new.abb.com/products/2TMA130160B0002
http://new.abb.com/products/2TMA130160H0002
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MONTAGEZUBEHÖR

Unterputz-Montagedose, 4 Module, Grösse 1/4

Beschreibung Zur Montage der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – �Mit vorgestanzten Löchern zum Durchführen von Kabeln von links, rechts, der Unterseite und der Rückseite
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 347 × 133 × 52 mm

Version Anthrazit Grau

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41384F-B
2TMA130160B0004 
964 941 925

41384F-H
2TMA130160H0004 
964 941 935

Unterputz-Montagedose, 5 Module, Grösse 1/5
Beschreibung Zur Montage der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – �Mit vorgestanzten Löchern zum Durchführen von Kabeln von links, rechts, der Unterseite und der Rückseite
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen:  419 × 133 × 52 mm

Version Anthrazit Grau

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41385F-B  
2TMA130160B0005 
964 951 925

41385F-H
2TMA130160H0005 
964 951 935

Unterputz-Montagedose, 6 Module, Grösse 2/3
Beschreibung Zur Montage der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – �Mit vorgestanzten Löchern zum Durchführen von Kabeln von links, rechts, der Unterseite und der Rückseite
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 275 × 233 × 52 mm

Version Anthrazit Grau

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41386F-B  
2TMA130160B0006 
964 962 925

41386F-H
2TMA130160H0006 
964 962 935

http://new.abb.com/products/2TMA130160B0004
http://new.abb.com/products/2TMA130160H0004
http://new.abb.com/products/2TMA130160B0005
http://new.abb.com/products/2TMA130160H0005
http://new.abb.com/products/2TMA130160B0006
http://new.abb.com/products/2TMA130160H0006
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MONTAGEZUBEHÖR

Aufputz-Montagedose, 1 Modul, Grösse 1/1
Beschreibung Zur Montage der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 137 × 133 × 32 mm

Version Anthrazit Grau

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41381S-B
2TMA130160B0009 
964 911 025

41381S-H
2TMA130160H0009 
964 911 035

Aufputz-Montagedose, 2 Module, Grösse 1/2
Beschreibung Zur Montage der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 203 × 133 × 32 mm

Version Anthrazit Grau

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41382S-B
2TMA130160B0010 
964 921 025

41382S-H
2TMA130160H0010 
964 921 035

Aufputz-Montagedose, 3 Module, Grösse 1/3
Beschreibung Zur Montage der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 275 × 133 × 32 mm

Version Anthrazit Grau

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41383S-B
2TMA130160B0011 
964 931 025

41383S-H
2TMA130160H0011 
964 931 035

http://new.abb.com/products/2TMA130160B0009
http://new.abb.com/products/2TMA130160H0009
http://new.abb.com/products/2TMA130160B0010
http://new.abb.com/products/2TMA130160H0010
http://new.abb.com/products/2TMA130160B0011
http://new.abb.com/products/2TMA130160H0011
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MONTAGEZUBEHÖR

Aufputz-Montagedose, 4 Module, Grösse 1/4
Beschreibung Zur Montage der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 347 × 133 × 52 mm

Version Anthrazit Grau

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41384S-B
2TMA130160B0012 
964 941 025

41384S-H
2TMA130160H0012 
964 941 035

Aufputz-Montagedose, 5 Module, Grösse 1/5
Beschreibung Zur Montage der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 419 × 133 × 32 mm

Version Anthrazit Grau

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41385S-B
2TMA130160B0013 
964 951 025

41385S-H
2TMA130160H0013 
964 951 035

Aufputz-Montagedose, 6 Module, Grösse 2/3
Beschreibung Zur Montage der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 275 × 233 × 32 mm

Version Anthrazit Grau

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41386S-B
2TMA130160B0014 
964 962 025

41386S-H
2TMA130160H0014 
964 962 035

http://new.abb.com/products/2TMA130160B0012
http://new.abb.com/products/2TMA130160H0012
http://new.abb.com/products/2TMA130160B0013
http://new.abb.com/products/2TMA130160H0013
http://new.abb.com/products/2TMA130160B0014
http://new.abb.com/products/2TMA130160H0014
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MONTAGEZUBEHÖR

Unterputz und Einputzdose IP touch 
Beschreibung Unterputzdose und Einputzdose für 7-/10-Zoll-Video-Innenstation.

Merkmale – �Mit vorgestanzten Löchern zum Durchführen von Kabeln von links, rechts, der Unterseite und der Rückseite
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 194 x 145 x 55 mm

Version Anthrazit

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

42361F
2TMA130160B0132 
964 971 815

Unterputzdose und Einputzdose IP touch lite 7‘‘ / One touch 7‘‘
Beschreibung Unterputz-Montagedose für ABB-OneTouch 7″ und IP Touch Lite 7″, schwarz

Merkmale – Mit vorgestanzten Löchern zum Durchführen von Kabeln 
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen 178 x 108 x 52 mm

Version Schwarz

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

42491F  
2TMA320161B0002  
964 951 125

Einputzdose, 1 Modul, Grösse 1/1 
Beschreibung Dient der stabileren Verankerung der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 133 × 124 × 65 mm

Version Anthrazit

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41381PB
2TMA130160B0017 
964 911 815

http://new.abb.com/products/2TMA130160B0132
http://new.abb.com/products/2TMA130160B0017
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MONTAGEZUBEHÖR

Einputzdose, 2 Module, Grösse 1/2
Beschreibung Dient der stabileren Verankerung der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 199 × 124 × 65 mm

Version Anthrazit

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41382PB
2TMA130160B0018 
964 921 815

Einputzdose, 3 Module, Grösse 1/3
Beschreibung Dient der stabileren Verankerung der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 270 × 124 × 65 mm

Version Anthrazit

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41383PB
2TMA130160B0019 
964 931 815

Einputzdose, 4 Module, Grösse 1/4
Beschreibung Dient der stabileren Verankerung der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 194 × 145 × 55 mm

Version 2 Dosen

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41384PB
2TMA130160B0020 
964 941 815

PRO D U K T
Ü B E R B LI CK

http://new.abb.com/products/2TMA130160B0018
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MONTAGEZUBEHÖR

Einputzdose, 5 Module, Grösse 1/5
Beschreibung Dient der stabileren Verankerung der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 415 × 124 × 65 mm

Version Anthrazit

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41385PB
2TMA130160B0021 
964 951 815

Einputzdose, 6 Module, Grösse 2/3
Beschreibung Dient der stabileren Verankerung der Aussenstation in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 332 × 271 × 224 mm

Version Anthrazit

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41386PB
2TMA130160B0022 
964 962 815
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MONTAGEZUBEHÖR

Aufputzdose für Panel IP touch 7″
Beschreibung Zur Montage des Panels IP touch 7″ in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 197 × 148 × 13 mm

Version Weiss Schwarz

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

42361S-W
2TMA130160W0017 
964 950 205

42361S-B
2TMA130160B0080 
964 950 215

Aufputzdose für Panel IP touch 10″
Beschreibung Zur Montage des Panels IP touch 10″ in der Wand.

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen: 250 x 185 x 13 mm

Version Weiss Schwarz

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

42371S-W
2TMA130161W0001
964 950 305

42371S-B
2TMA130161B0001
964 950 315

Aufputzdose für IP touch lite 7″ / One touch 7″
Beschreibung Aufputz-Montagedose für ABB-OneTouch 7″ und IP Touch Lite 7″, schwarz

Merkmale – Für die Aufputzmontage der Aussenstation 
– Mit Zubehör, zur Gewährleistung einer qualitativ hochwertigen Installation

Technische Daten – Abmessungen 188 x 123 x 14 mm

Version Weiss Schwarz

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

42491S-W  
2TMA320161W0001  
964 950 405

42491S-B  
2TMA320161B0001  
964 950 415
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MONTAGEZUBEHÖR

Regenschutz, Grösse 1/x, Aluminium
Beschreibung Abdeckung zum Schutz vor Regen und Rost.

Merkmale – Aluminiumregenschutz für Aufputzmontage

Technische Daten – Abmessungen: 176 × 98 × 143 mm

Version Für Aufputzmontage

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41383RH
2TMA130160A0009 
964 998 135

Regenschutz, Grösse 2/x, Aluminium
Beschreibung Abdeckung zum Schutz vor Regen und Rost.

Merkmale – Aluminiumregenschutz für Aufputzmontage 

Technische Daten – Abmessungen: 263 × 98 × 143 mm

Version Für Aufputzmontage

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41384RH
2TMA130160A0010 
964 998 235
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – MONTAGEZUBEHÖR

Regenschutz, Grösse 1/x, Aluminium
Beschreibung Abdeckung zum Schutz vor Regen und Rost.

Merkmale – Aluminiumregenschutz für Unterputz-Montage

Technische Daten – Abmessungen: 98 × 143 × 68 mm

Version Für Unterputzmontage

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41381RH
2TMA130160A0001 
964 999 135

Regenschutz, Grösse 2/x, Aluminium
Beschreibung Abdeckung zum Schutz vor Regen und Rost.

Merkmale – Aluminiumregenschutz für Unterputz-Montage

Technische Daten – Abmessungen: 98 × 243 × 68 mm

Version Für Unterputzmontage

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41382RH
2TMA130160A0002 
964 999 235

Regenschutz, Grösse 3/x, Aluminium
Beschreibung Abdeckung zum Schutz vor Regen und Rost.

Merkmale – Aluminiumregenschutz für Unterputz-Montage

Technische Daten – Abmessungen: 202 × 98 × 416 mm

Version Für Unterputzmontage

Art.-Nr. 
Bestell-Nr.
E-No

41385RH
2TMA130160A0017 
964 999 335
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – ZUBEHÖR

Verbindungsstück

Beschreibung Verbindungsteil für die Verbindung von mehreren Unterputzdosen.

Merkmale – Einfaches Verbinden von Montagedosen

Technische Daten Abmessungen: 83 × 120 × 80 mm

Version

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

51381J
2TMA130160B0124 
964 990 925

Montagewerkzeug

Beschreibung Werkzeug für die Demontage der Aussenstation.

Merkmale – Einfaches An– und Abbauen der Abschlussleiste

Technische Daten Abmessungen: 14 × 165 × 26 mm

Version 135-mm-Panel

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

51381MT
2TMA130160B0025 
964 999 905

RFID-Karte DESFire EV2

Beschreibung RFID-Karte zum Öffnen der Tür über RFID-Leser

Merkmale – Kreditkartenformat

Technische Daten – Abmessungen 86 x 54 x 1 mm

Version Weiss

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

51381B  
2TMA130160W0036  
964 502 995

http://new.abb.com/products/2TMA130160B0124
http://new.abb.com/products/2TMA130160B0025
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TÜRZUGANGSSYSTEM
ABB-WELCOME IP – ERSATZTEILE

Abschlussleiste Aussenstation
Beschreibung Abschlussleiste für den Rahmen der Aussenstation.

Merkmale – Einfach anzubringen und auszutauschen

Technische Daten Abmessungen: 
71 × 135 × 19 mm

Abmessungen: 
71 × 135 × 19 mm

Abmessungen: 
71 × 135 × 19 mm

Version Grösse 1/x, Edelstahl Grösse 1/x, weiss Grösse 1/x, Aluminium

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

51381EP-S
2TMA130160X0002 
964 992 695

51381EP-W
2TMA130160W0001 
964 992 605

51381EP-A
2TMA200160A0021
964 990 635

Technische Daten Abmessungen: 
123 × 235 × 19 mm

Abmessungen: 
123 × 235 × 19 mm

Abmessungen: 
71 × 135 × 19 mm

Version Grösse 2/x, Edelstahl Grösse 2/x, Weiss Grösse 2/x, Aluminium

Art.-Nr. 
Bestell-Nr. 
E-No

51382EP-S
2TMA130160X0003 
964 992 795

83532-664-500 
2TMA020130W0014 
964 992 105

51382EP-A 
2TMA200160A0023 
964 991 635

http://new.abb.com/products/2TMA130160X0003
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