
   

— 
INFORMATION 

Produits recommandés pour les véhicules de 

traction 
Gaines, tresses, raccords et accessoires PMA pour les véhicules 

de traction  
 

 

 
 

 

Des performances et une 

sécurité accrues pour l'industrie 

ferroviaire grâce aux solutions de 

protection des câbles PMA d'ABB. 

  
Gaines 

En toiture, sur les attelages et passages 

intercaisses 

• XPCSF : PA12/PA12 - Gaine multicouches 

robuste pour applications dynamiques et 

statiques : 

- Excellente résistance à la compression et 

aux chocs dans toutes les conditions 

climatiques 

- Excellente flexibilité et résistance à la 

fatigue 

- Excellente résistance aux UV, aux 

intempéries et au vieillissement 

- Couche extérieure noire, couche intérieure 

orange 

- Indicateur d'usure 

- EN45545-2 HL3 selon R22 & R23 

• XPCS : PA12/PA6 - Gaine multicouches 

robuste pour applications dynamiques et 

statiques : 

- Bonne résistance à la compression et aux 

chocs dans toutes les conditions 

climatiques 

- Bonne flexibilité et résistance à la fatigue 

- Excellente résistance aux UV, aux 

intempéries et au vieillissement 

- Couche extérieure noire, couche intérieure 

verte 

- Indicateur d'usure 

- EN45545-2 HL2 selon R22 & R23 

- NFPA 130 

 

Sous les wagons et sur les bogies 
• XVCSF : PA6/PA6 - Gaine multicouches 

robuste pour les applications statiques : 

- Couches extérieure et intérieure : 

polyamide 6 spécialement formulé 

- Excellente résistance à la compression et 

aux chocs dans toutes les conditions 

climatiques 

- Bonne flexibilité 

- Excellente résistance aux UV, aux 

intempéries et au vieillissement 

- Couche extérieure noire, couche intérieure 

bleue 

- Indicateur d'usure 

- EN45545-2 HL2 selon R22 & R23 

• XPCSF : Voir les caractéristiques ci-dessus 

• XPCS : Voir les caractéristiques ci-dessus 

 



            
 

  Dans les voitures et la zone passagers 

• VAM : PA6 - Gaine robuste de 

préférence pour applications 

statiques : 

- Conforme aux réglementations 

internationales les plus strictes en 

matière de résistance au feu en ce 

qui concerne la fumée et la toxicité 

- EN45545-2 HL3 selon R22 & R23 

- NFPA130 

• VAML :  PA6 - Gaine pour applications 

statiques de préférence à l’intérieur 

des voitures : 

- Conforme aux réglementations 

internationales les plus strictes en 

matière de résistance au feu en ce 

qui concerne la fumée et la toxicité 

- EN45545-2 HL3 selon R22 & R23 

- NFPA130 

 

Pour les métros 

• XPCSF : Voir les caractéristiques ci-dessus 

• VAML : Voir les caractéristiques ci-dessus 

• POH : Gaine en Polypropylène modifiée. 

Bonne flexibilité et excellente résistance au 

feu : 

- BS6853 catégorie 1a int. & ext. 

 

Pour la modernisation et les réparations 

• PACOF : PA6 - Gaine divisible, de préférence 

pour applications statiques : 

- Peut être ouverte et fermée à tout 

moment sur sa longueur 

- Bonne résistance à la compression 

- Protection contre les infiltrations selon 

IP40 

- Conforme aux réglementations 

internationales les plus strictes en 

matière de résistance au feu en ce qui 

concerne la fumée et la toxicité 

- EN45545-2 HL3 selon R22 & R23 

- NFPA130 

- Compatible avec les raccords divisibles 

PMA (BLNO), les contre-écrous (BLN), 

mais aussi avec les raccords PMA 

standards, ce qui permet d'effectuer des 

réparations en utilisant les raccords 

existants. 

 

 

Raccords  
Tous les raccords PMA sont conformes aux 

normes EN45545-2 HL3 et NFPA130. 

Applications extérieures devant répondre à 

de hautes exigences d’étanchéité : 

Par exemple, pour la climatisation, les 

bogies, les voitures et les intercaisses 

• PMAFIX Pro 

- Raccords avec filetage métallique pour le 

raccordement des gaines aux parois, aux 

boîtiers, aux connecteurs, etc. 

- Performances d'étanchéité IP68 et IP69 

statique et dynamique 

- NKNH (droit), NKAH (45°), NKBH (90°) 

• PMAFIX Pro avec élément de décharge de 

traction 

- Pour soulager le poids sur l’extrémité du 

câble 

- Performances d'étanchéité IP68 et IP69 

statique et dynamique 

- Séparation des zones pour éviter la 

condensation, IP68 le long du câble 

- NKNZ (droit), NKWZ (90°) 

- PMAFIX Pro filetage femelle 

- Raccords avec filetage en métal et en 

polyamide pour la fixation de gaines sur 

des connecteurs circulaires et autres 

filetages mâles 

- Performances d'étanchéité IP68 et IP69 

statique et dynamique 

- NKIS (filetage métallique), BKIHG (filetage 

polyamide) 

 

Applications internes 

Par exemple, l’espace passagers, la cabine du 

conducteur et d'autres applications générales : 

- PMAFIX IP68 

- La conception assure une installation 

correcte  

- Très large gamme de raccords 

- Raccords droits, coudés à 45° et 90° 

- Filetages mâles et femelles 

- Filetage polyamide ou laiton nickelé 

- Disponible avec des filetages métriques, 

PG, NPT, Gas, UNEF 

- Raccords avec décharge de traction 

également disponibles 

- Disponible en version monobloc à clipser 

(GT) 

- PMAFIX IP66 

- Conception simple à clipser IP66 

- Très large gamme de raccords 

- Raccords droits, coudés à 45° et 90° 

- Filetages mâles et femelles 

- Filetage polyamide 

- Disponible avec des filetages métriques, 

PG, NPT, Gas, UNEF 

- Raccords avec décharge de traction 

également disponibles 



Fixations des gaines 

• BGPM & BGPMR système modulaire pour 

maintien de gaines et de câbles 

• Configuration flexible pour 1, 2, 3 ou 4 

gaines ou câbles de différentes tailles 

• BGPS système de support monobloc 

empilable 

• BGH, BGL, SGB, SGS Colliers de serrage 

pour gaines simples Omega et P 

 

Accessoires 

• Les éléments de jonction Y et T sont 

disponibles pour la jonction des gaines 

dans les séries PMAFIX IP68 et PMAFIX IP66. 

• Les adaptateurs tournants SWA peuvent 

être utilisés pour éviter les torsions sur les 

gaines dans les applications dynamiques. 

• Les adaptateurs de positionnement SCA 

peuvent être utilisés pour adapter l'angle de 

sortie de la gaine. 

• MAVI / MAVIK avec filetage métrique : 

Adaptateur coudé spécial de 

positionnement IP68 en aluminium nickelé 

pour configuration de câblage optimale, en 

particulier dans les systèmes en 

mouvement 

• WPS protection IP69 contre l'eau pour 

raccords IP68 de taille NW10 à NW48 offrant 

une protection supplémentaire contre les 

jets d'eau à haute pression 

 

Gaines tressées 

Fabrication de faisceaux et protection contre 

l’abrasion des câbles 

• F.66 : PA6.6 

- Monofilament Ø 0,28 mm, taux de 

recouvrement >90 %, résistance à 

l'abrasion la plus élevée 

• C.66 : PA6.6 

- Monofilament Ø 0,28 mm, taux de 

recouvrement >75 %, forte résistance à 

l'abrasion, flexible 

• L.66 : PA6.6 

- Monofilament Ø 0,25 mm, taux de 

recouvrement >65 %, bonne résistance à 

l'abrasion, très flexible 

Toutes les gaines tressées en PA6.6 sont 

certifiées : 

- EN45545-2 HL3 selon R22 & R23 

- NFPA130 

• L.PET : Polyester 

- Monofilament Ø 0,25 mm, taux de 

recouvrement de 65 % à 81 % 

- Structure légère et très flexible 

- EN45545-2 HL3 selon R22 & R23 

• G.PX : Polyester 

- Mono et multifilaments 

- Auto-enveloppante, chevauchement à 90°, 

permettant l'introduction rapide de 

câbles et de fils par le côté. 

- Des fils individuels peuvent être sortis par 

le côté si nécessaire. 

- EN45545-2 HL3 selon R22 & R23 

Tous les produits de protection des câbles en 

polyamide PMA présentent une excellente 

résistance aux huiles, graisses et autres 

produits chimiques ainsi qu'aux agents de 

nettoyage couramment utilisés dans 

l'industrie ferroviaire.  

Pour les gaines, raccords et accessoires PMA 

énumérés dans ce document, des certificats 

de résistance au feu sont disponibles 

conformément à diverses normes mondiales. 

Ils peuvent être fournis sur demande : 

- EN 45545-2 (Remplace les normes 

nationales NF F 16 101/102, DIN5510,  

BS 6853 etc.) 

- NFPA 130 (ASTM E162, ASTM-E662) 

- ASTM1354 

- BSS 7239 

- SMP 800C 

 

Tous les matériaux polyamides PMA sont 

autoextinguibles, sans halogène ni cadmium. 

Les documents de conformité RoHS, REACH 

et Conflict Minerals peuvent être fournis par 

PMA sur demande. 

 

L'utilisation de produits gris pour la zone 

passagers peut aider à différencier les 

produits pour les applications extérieures où 

le noir est recommandé. 

 

Les gaines multicouches peuvent être 

identifiées par leur couleur interne. 

 

Pour les installations dans des zones 

soumises à des niveaux élevés de vibrations, 

PMA recommande l'utilisation d'un adhésif 

pour bloquer le filetage et assurer 

l’étanchéité tout en évitant le desserrage 

pendant la durée de vie du produit. Les 

utilisateurs des produits PMA doivent 

procéder à leur propre évaluation pour 

déterminer l'adéquation de chaque produit à 

une application spécifique. 

 

Si les produits PMA sont utilisés en 

complément de produits concurrents, toutes 

les réclamations relatives à la responsabilité 

du produit seront rejetées. 

 

Pour les détails techniques et les 

spécifications, veuillez consulter nos fiches 

techniques à l'adresse suivante : www.pma.ch 

 

Veuillez contacter PMA pour une assistance 

technique spécifique à l'application : 

Soit votre représentant local PMA ou 

PMA AG 

CH-8610 Uster  

Suisse 

Tél. : +41 58 585 0011 

pma-conduitsystems@ch.abb.com 

 

 

— 
ABB Suisse SA PMA Cable 

Protection Aathalstrasse 90 

8610 Ulster 

Tel : +41 (0) 44 905 61 11 

Fax : +41 (0) 44 905 61 22 

E-mail : pma-info@ch.abb.com 

www.pma.ch 

— 
Nous nous réservons le droit d'apporter des 

changements techniques ou de modifier le 

contenu de ce document sans préavis. En ce qui 

concerne les commandes, les détails convenus 

sur le site prévalent. ABB AG n'accepte aucune 

responsabilité quelle qu'elle soit pour les 

erreurs potentielles ou le manque éventuel 

d'informations dans ce document.

 
Nous nous réservons tous les droits sur ce 

document et sur les sujets et illustrations qu'il 

contient. Toute reproduction, 

La divulgation à des tiers ou l'utilisation de son 

contenu - en tout ou en partie - est interdite 

sans l'accord écrit préalable d'ABB AG.   
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