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36 MNS 3.0
MNS 3.0 ACB-Emax2
o1 02
®—a&+ @—a{au !
D D
MNS
lcukA  lcukA
(400V) (690V) (A) (mm)  (mm) (mm)  (mm)

E1.2C 800 3P 50 42 LN4C 800/5 FC61x 800 400 1000  85E 400 1000 85E
E1.2C 800 4P 50 42 LN4C 800/5 FC61x 800 600 1000  85E 600 1000 85E
E1.2C 1000 3P 50 42 LN4C 1000/5 FC61x 1000 400 1000 85E 400 1000 85E
E1.2C 1000 4P 50 42 LN4C 1000/5 FC61x 1000 600 1000 85E 600 1000 85E
E2.2N 1250 3P 66 66 LN5C 1250/5 FC61x 1250 400 1000 85E 400 1000 85E
E2.2N 1250 4P 66 66 LN5C 1250/5 FC61x 1250 600 1000 85E 600 1000 85E
E2.2N 1600 3P 66 66 LN5C 1600/5 FC61x 1600 400 1000 85E 400 1000 85E
E2.2N 1600 4P 66 66 LN5C 1600/5 FC61x 1600 600 1000 85E 600 1000 85E
E2.2N 2000 3P 66 66 LN5C 2000/5 FC61x 2000 400 1000 85E 400 1000 85E
E2.2N 2000 4P 66 66 LN5C 2000/5 FC61x 2000 600 1000 85E 600 1000 85E
E2.2N 2500 3P 66 66 MCT105.38 2500/5 FC61x 2500 600 1000 85E 600 1000 85E
E2.2N 2500 4P 66 66 MCT105.38 2500/5 FC61x 2500 800 1000 85E 800 1000 85E
E4.2N 3200 3P 66 66 MCT127.10A 3000/5 FC61x 3200 800 1000 85E 800 1000 85E
E4.2N 3200 4P 66 66 MCT127.10A 3000/5 FC61x 3200 1000 1000 85E 1000 1000 85E
E4.2N40003P 66 66 MCT127.10A 4000/5 FC61x 4000 800 1200 85E 800 1200 85E
E4.2N 40004P 66 66 MCT127.10A 4000/5 FC61x 4000 1000 1200 85E 1000 1200 85E
E6.2H 5000 3P 100 100 MCTE6 5000/5 FC61x 5000 1000 1200 85E 1000 1200 85E
E6.2H 5000 4P 100 100 MCTE6 5000/5 FC61x 5000 1200 1200 85E 1200 1200 85E
E6.2H 6300 3P 100 100 MCT4X160 6000/5 FC61x 6300 1200 1200 85E 1200 1200 85E
E6.2H 6300 4P 100 100 MCT4X160 6000/5 FC61x 6300 1200 1200 85E 1200 1200 85E
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MNS 3.0 ACB-Emax2
03 04
®ﬁ§f
D Do
MNS
lcukA  lcu kA
(400V) (690V) (A) (mm) (mm) (mm) (mm)
E1.2C 800 3P 50 42 LN5C 800/5 FC61x 800 400 1000 89E 600 1000 89E
E1.2C 800 4P 50 42 LN5C 800/5 FC61x 800 600 1000 89E 600 1000 89E
E1.2C10003P 50 42 LN5C 1000/5 FC61x 1000 400 1000 89E 600 1000 89E
E1.2C 1000 4P 50 42 LN5C 1000/5 FC61x 1000 600 1000 89E 600 1000 89E
E2.2N 1250 3P 66 66 LN5C 1250/5 FC61x 1250 400 1000 89E 600 1000 89E
E2.2N 1250 4P 66 66 LN5C 1250/5 FC61x 1250 600 1000 89E 600 1000 89E
E2.2N 1600 3P 66 66 LN5C 1600/5 FC61x 1600 400 1000 89E 600 1000 89E
E2.2N 1600 4P 66 66 LN5C 1600/5 FC61x 1600 600 1000 89E 600 1000 89E
E2.2N 2000 3P 66 66 LN5C 2000/5 FC61x 2000 400 1000 89E 600 1000 89E
E2.2N 2000 4P 66 66 LN5C 2000/5 FC61x 2000 600 1000 89E 600 1000 89E
E2.2N 2500 3P 66 66 LN7A 2500/5 FC61x 2500 600 1000 89E 600 1000 89E
E2.2N 2500 4P 66 66 LN7A 2500/5 FC61x 2500 600 1000 89E 600 1000 89E
E4.2N 3200 3P 66 66 MCT105.10 3000/5 FC61x 3200 800 1000 89E 800 1000 89E
E4.2N 3200 4P 66 66 MCT105.10 3000/5 FC61x 3200 1000 1000 89E 1000 1000 89E
E4.2N40003P 66 66 MCT127.104000/5 FC61x 4000 800 1000 89E 1000 1000 89E
1200 1200
E4.2N 40004P 66 66 MCT127.104000/5 FC61x 4000 1000 1000 89E 1000 1000 89E
1200 1200
E6.2H 5000 3P 100 100 MCT129.10 5000/5 FC61x 5000 1000 1200 89E 1200 1200 89E
E6.2H 5000 4P 100 100 MCT129.10 5000/5 FC61x 5000 1200 1200 89E 1200 1200 89E
E6.2H 6300 3P 100 100 MCT129.10 6000/5 FC61x 6300 1200 1200 89E 1200 1200 89E
E6.2H 6300 4P 100 100 MCT129.10 6000/5 FC61x 6300 1200 1200 89E 1200 1200 89E




38 MNS 3.0
XTmax /
05 06
rﬁzﬁ%
Do D
mm 1000 (6001)
XT2S160TMD20, 3P 14-20 LNC2A FC61x 8E/2, 8E 6E
XT25160TMD32, 3P 22.5-32 LNC2A FC61x 8E/2, 8E 6E
XT2S160TMAG3, 3P 44-63 LNC2A FC61x 8E/2, 8E 6E
XT25160TMAS80, 3P 56-80 LNC2A FC61x 8E 6E
XT2S160TMA100, 3P 70-100 LNC2A FC61x 8E 6E
XT2S160TMA125, 3P 88-125 LNC2A FC61x 8E 6E
XT2S160TMA160, 3P 112-160 LNC2A FC61x 8E 6E
XT4S250TMA200, 3P 140-200 LNC2 FC61x 8E 8E
XT4S250TMA250, 3P 175-250 LNC2 FC61x 8E 8E
T55400In320, 3P 128-320 LNC3 FC61x 12E 12E
T55400In400, 3P 160-400 LNC3 FC61x 12E 12E
T65630In630, 3P 252-630 LN4A FC61x 16E 16E
XT2S160TMD20, 4P 14-20 LNC2A FC61x 8E/2, 8E 8E
XT2S160TMD32, 4P 22.5-32 LNC2A FC61x 8E/2, 8E 8E
XT2S160TMAG3, 4P 44-63 LNC2A FC61x 8E/2, 8E 8E
XT2S160TMAS8O, 4P 56-80 LNC2A FC61x 8E 8E
XT2S160TMA100, 4P 70-100 LNC2A FC61x 8E 8E
XT2S160TMA125, 4P 88-125 LNC2A FC61x 8E 8E
XT2S160TMA160, 4P 112-160 LNC2A FC61x 8E 8E
XT4S250TMA200, 4P 140-200 LNC2 FC61x 8E 8E
XT4S250TMA250, 4P 175-250 LNC2 FC61x 8E 8E
T55400In320, 4P 128-320 LNC3 FC61x 16E 16E
T55400In400, 4P 160-400 LNC3 FC61x 16E 16E
T65630In630, 4P 252-630 LN4A FC61x 24E 24E

[1]
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XT2S 160 TMD 10
XT2S 160 TMD 16
XT2S 160 TMD 20
XT2S 160 TMD 25
XT2S 160 TMD 32
XT2S 160 TMA 40
XT2S 160 TMA 50
XT2S 160 TMA 63
XT2S 160 TMA 80
XT2S 160 TMA 100
XT2S 160 TMA 125
XT2S 160 TMA 160
XT4S 250 TMA 200
XT4S 250 TMA 250

7-10
11.2-16
14-20
17.5-25
22.5-32
28-40
35-50
44-63
56-80
70-100
88-125
112-160
140-200
175-250

AF38
AF38
AF38
AF38
AF40
AF40
AF52
AF65
AF80
AF116
AF116
AF140
AF190
AF205

LNC2A
LNC2A
LNC2A
LNC2A
LNC2A
LNC2A
LNC2A
LNC2A
LNC2A
LNC2A
LNC2A
LNC2A
LNC2

LNC2

FC61x
FC61x
FC61x
FC61x
FC61x
FC61x
FC61x
FC61x
FC61x
FC61x
FC61x
FC61x
FC61x
FC61x

8E/2
8E/2
8E/2
8E/2
8E/2
8E/2
8E/2
8E/2
8E
8E
8E
16E
16E
16E

1000 (600M)

[1]
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MO+TOL /
mm 1000 (600M)
(kw) (A)

0.06 0.2 M0132-0.25 AF09 TF42-0.23 0.17-0.23 8E/2 8E
0.09 0.3 MO0132-0.4 AF09 TF42-0.31 0.23-0.31 8E/2 8E
0.12 0.44 MO132-0.63 AF09 TF42-0.55 0.41-0.55 8E/2 8E
0.18 0.6 M0132-0.63 AF09 TF42-0.74 0.55-0.74 8E/2 8E
0.25 0.85 MO132-1.0 AF09 TF42-1.0 0.74-1.0 8E/2 8E
0.37 11 MO132-1.6 AF09 TF42-1.3 1.0-1.3 8E/2 8E
0.55 1.5 MO132-1.6 AF09 TF42-1.7 1.3-1.7 8E/2 8E
0.75 1.9 MO132-2.5 AF09 TF42-2.3 1.7-2.3 8E/2 8E
1.1 2.7 MO132-4.0 AF26 TF42-3.1 2.3-3.1 8E/2 8E
1.5 3.6 MO132-4.0 AF26 TF42-4.2 3.1-4.2 8E/2 8E
2.2 4.9 MO132-6.3 AF26 TF42-5.7 4.2-5.7 8E/2 8E
3 6.5 MO132-10 AF26 TF42-7.6 5.7-7.6 8E/2 8E
4 8.5 MO132-10 AF26 TF42-10 7.6-10 8E/2 8E
5.5 11.5 MO132-12 AF26 TF42-13 10-13 8E/2 8E
7.5 15.5 MO132-16 AF26 TF42-16 13-16 8E/2 8E
11 22 M0O132-25 AF26 TF42-24 20-24 8E/2 8E

[1]
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(kw)

0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2

55
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250

1.1
1.5
1.9
2.7
3.6
4.9
6.5
8.5
115
15.5
22
29
35
41
55
66
80
97
132
160
195

280
350
430

(A)

XT25160 MF2

XT25160 MF2

XT25160 MF2

XT25160 MF4

XT25160 MF4

XT2S160 MF8.5

XT25160 MF8.5

XT25160 MF12.5
XT2S160 MF12.5
XT25160 MA20

XT25160 MA32

XT2S5160 MA32

XT25160 MA52

XT25160 MA52

XT25160 MA8O

XT25160 MA160
XT25160 MA160
XT25160 MA160
XT25160 MA160
XT4S250 Ekip IIn 250

T5S 400 PR221DS-I1In 400
T5S 400 PR221DS-11n 400
T5S 400 PR221DS-11n 400
T6S 630 PR221DS-1In 630
T6S 630 PR221DS-11n 630

AF09
AF09
AFO09
AF26
AF26
AF38
AF38
AF38
AF38
AF38
AF40
AF40
AF40
AF52
AF65
AF116
AF116
AF116
AF140
AF190
AF265
AF265
AF305
AF460
AF460

EF19-2.7
EF19-2.7
EF19-2.7
EF19-6.3
EF19-6.3
EF19-6.3
EF19-18.9
EF19-18.9
EF19-18.9
EF19-18.9
EF65-56
EF65-70
EF65-70
EF65-70
EF65-70
EF146-150
EF146-150
EF146-150
EF146-150
EF205-210
EF370-380
EF370-380
EF370-380
EF460-500
EF460-500

0.8...
0.8...
0.8 ...
19..
19..
19..
5.7...
5.7...
57...
5.7...
20...
25 ...
25 ...
25 ...
25 ...
54 ...
54 ...
54 ...
54 ...
63 ...
115 ...
115...
115...
150...
150...

2.7
2.7
2.7
6.3
6.3
6.3
18.9
18.9
18.9
18.9
56
70
70
70
70
150
150
150
150
210
380
380
380
500
500

1000 (600117

8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E
8E
8E
8E

[1]
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XTmax+EOL /

mm 1000 (6001)
(kw) (A) x2
0.37 11 XT25160 MF2 AF09 EF19-2.7 08..27 8E/2, 8E
0.55 1.5 XT25160 MF2 AF09 EF19-2.7 08..27 8E/2, 8E
0.75 1.9 XT25160 MF2 AF09 EF19-2.7 08..27 8E/2, 8E
11 2.7 XT25160 MF4 AF26 EF19-6.3 1.9..6.3 8E/2, 8E
1.5 36 XT25160 MF4 AF26 EF19-6.3 19..6.3 8E/2, 8E
2.2 49 XT25160 MF8.5 AF38 EF19-6.3 1.9..63 8E/2, 8E
3 6.5 XT25160 MF8.5 AF38 EF19-18.9 5.7..18.9 8E/2, 8E
4 8.5 XT25160 MF12.5 AF38 EF19-18.9 5.7...18.9 8E/2, 8E
5.5 11.5 XT2S160 MF12.5 AF38 EF19-18.9 5.7..18.9 8E/2, 8E
7.5 15.5 XT25160 MA20 AF38 EF19-18.9 5.7..18.9 8E/2, 8E
11 22 XT25160 MA32 AF40 EF65-56 20...56 8E/2, 8E
15 29 XT25160 MA32 AF40 EF65-70 25...70 8E/2, 8E
185 35 XT25160 MA52 AF40 EF65-70 25...70 8E/2, 8E
22 a1 XT25160 MA52 AF52 EF65-70 25...70 8E/2, 8E
30 55 XT25160 MA8O AF65 EF65-70 25...70 8E
37 66 XT25160 MA160 AF116 EF146-150 54...150 16E
45 80 XT25160 MA160 AF116 EF146-150 54...150 16E
55 97 XT25160 MA160 AF116 EF146-150 54...150 16E
75 132 XT25160 MA160 AF140  EF146-150 54...150 16E
90 160 XT45250 Ekip I In 250 AF190  EF205-210 63...210 16E
110 195 T5S 400 PR221DS-11n400  AF265 EF370-380 115...380 24E
132 230 T5S 400 PR221DS-11n 400  AF265 EF370-380 115...380 24E

160 280 T5S 400 PR221DS-1In 400  AF305 EF370-380 115...380 24E

[1]
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mm 1000 (600™)
(kw) (A)
0.37 1.1 XT25160 MF2 2*AF09+AF09 EF19-1.0 0.3...1.0 8E 16E
0.55 1.5 XT25160 MF2 2*AF09+AF09 EF19-2.7 0.8..2.7 8E 16E
0.75 1.9 XT25160 MF2 2*AF09+AF09 EF19-2.7 0.8..27 8E 16E
1.1 2.7 XT25160 MF4 2*AF26+AF26 EF19-2.7 0.8...27 8E 16E
1.5 3.6 XT25160 MF4 2*AF26+AF26 EF19-6.3 19...6.3 8E 16E
2.2 4.9 XT25160 MF8.5 2*AF38+AF26 EF19-6.3 19...6.3 8E 16E
3 6.5 XT25160 MF8.5 2*AF38+AF26 EF19-6.3 19...6.3 8E 16E
4 8.5 XT25160 MF12.5 2*AF38+AF26 EF19-6.3 19...6.3 8E 16E
55 11.5 XT25160 MF12.5 2*AF38+AF26 EF19-18.9 57...189 8E 16E
7.5 15.5 XT25160 MA20 2*AF38+AF26 EF19-18.9 57...189 8E 16E
11 22 XT25160 MA32 2*AF40+AF40 E45DU-30 9...30 8E 16E
15 29 XT25160 MA32 2*AF40+AF40 E45DU-30 9...30 8E 16E
18.5 35 XT25160 MA52 2*AF40+AF40 EF65-56 20...56 8E 16E
22 41 XT25160 MA52 2*AF52+AF40 EF65-56 20...56 8E 16E
30 55 XT25160 MA8O 2*AF65+AF40 EF65-70 25...70 8E 16E
37 66 XT25160 MA100 2*AF96+AF40 EF96-100 36...100 16E 24E
45 80 XT25160 MA100 2*AF96+AF40 EF96-100 36...100 16E 24E
55 97 XT25160 MA160 2*AF116+AF116 EF146-150 54 ...150 16E 24E
75 132 XT25160 MA160 2*AF116+AF116 EF146-150 54...150 16E 24E
90 160 XT4S 250 Ekip I In 250 2*AF116+AF116 EF146-150 54...150 16E 24E
110 195 T5S 400 PR221DS-11n 400 2*AF190+AF116 EF205-210 63...210 24E 28E
132 230 T5S 400 PR221DS-1In 400 2*AF190+AF116 EF205-210 63...210 24E 28E
160 280 T6S 630 PR221DS-1In 630 2*AF265+AF190 EF370-380 115...380 24E 40E

200 350 T6S 630 PR221DS-1In 630 2*AF265+AF190 EF370-380 115...380 24E 40E

[1
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MNS 3.0

XTmax+

18

(kw)

0.37
0.55
0.75
1.1
1.5
2.2

55
7.5
11
15
18.5
22
30
37
45
55
75
90
110
132
160
200
250

1.1
1.5
1.9
2.7
3.6
4.9
6.5
8.5
11.5
15.5
22
29
35
41
55
66
80
97
132
160
195

280
350
430

(A)

XT25160 MF2

XT25160 MF2

XT25160 MF2

XT25160 MF4

XT25160 MF4

XT25160 MF8.5

XT25160 MF8.5

XT25160 MF12.5
XT25160 MF12.5
XT25160 MA20

XT25160 MA32

XT25160 MA32

XT25160 MA52

XT25160 MA52

XT25160 MA8O

XT2H160 MA160
XT2H160 MA160
XT25160 MA160
XT25160 MA160
XT4S250 Ekip I In 250

T5S 400 PR221DS-11n 400
T5S 400 PR221DS-1In 400
T5S 400 PR221DS-11n 400
T6S 630 PR221DS-11n 630
T6S 630 PR221DS-11n 630

AF09
AF09
AF09
AF26
AF26
AF38
AF38
AF38
AF38
AF38
AF40
AF40
AF40
AF52
AF65
AF116
AF116
AF116
AF140
AF190
AF265
AF265
AF305
AF460
AF460

M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510

PCT 3L 200/5R
PCT 3L 200/5R
PCT 3L 200/5R
PCT 3L 200/5R
PCT 3L 200/5R
PCT 4L 300/5R
PCT 4L 300/5R
PCT 4L 300/5R
PCT 5L 500/5R
PCT 5L 500/5R

8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E

8E
8E
8E
8E
12E
16E
16E
24E
24E
24E

[1]



XTmax+
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(kw)

0.37

0.55

0.75

1.1
1.5
2.2

55
7.5
11
15

18.5

22
30
37
45
55
75
90

110
132
160

1.1
1.5
1.9
2.7
3.6
4.9
6.5
8.5
11.5
15.5
22
29
35
41
55
66
80
97
132
160
195
230
280

(A)

XT25160 MF2
XT25160 MF2
XT25160 MF2
XT25160 MF4
XT25160 MF4
XT25160 MF8.5
XT25160 MF8.5
XT2S160 MF12.5
XT2S160 MF12.5
XT25160 MA20
XT25160 MA32
XT25160 MA32
XT25160 MA52
XT25160 MA52
XT25160 MA80O
XT25160 MA160
XT25160 MA160
XT25160 MA160
XT25160 MA160

XT4S250 Ekip IIn 250

T5S 400 PR221DS-1In 400
T5S 400 PR221DS-1In 400
T5S 400 PR221DS-11n 400

AF09
AFO09
AF09
AF26
AF26
AF38
AF38
AF38
AF38
AF38
AF40
AF40
AF40
AF52
AF65
AF116
AF116
AF116
AF140
AF190
AF265
AF265
AF305

2x

M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510
M102/MC510

PCT 3L 200/5R
PCT 3L 200/5R
PCT 3L 200/5R
PCT 3L 200/5R
PCT 3L 200/5R
PCT 4L 300/5R
PCT 4L 300/5R
PCT 4L 300/5R

8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E/2, 8E
8E

1000 (600™)

[1]



46 MNS 3.0

PSTX
21
}EBJ
i
(kw) (A) aR

15 30 0S32GD12 100 AF30 Built-in PSTX30 24E
18.5 37 0S63GD12 125 AF38 Built-in PSTX37 24E
22 45 0S63GD12 160 AF52 Built-in PSTX45 24E
30 60 0S63GD12 160 AF65 Built-in PSTX60 24E
37 72 0S125GD12 250 AF80 Built-in PSTX72 24E
45 85 0S125GD12 315 AF96 Built-in PSTX85 24E
55 106 0S250D12 400 AF116 Built-in PSTX105 32E/400x2200(2300[1])
75 143 0Ss400D12 500 AF140 Built-in PSTX142 400x2200(2300[1])
90 171 0S400D12 630 AF190 Built-in PSTX170 400x2200(2300[1])
110 210 0s400D12 630 AF205 Built-in PSTX210 400x2200(2300[1])
132 250 0s400D12 700 AF265 Built-in PSTX250 400x2200(2300[1])
160 300 0S630D12 800 AF305 Built-in PSTX300 600x2200(2300[1])
200 370 0S630D12 900 AF370 Built-in PSTX370 600x2200(2300[1])
250 470 0S630D12 900 AF460 Built-in PSTX470 600x2200(2300[1])
315 570 0S630D12 1000 AF580 Built-in PSTX570 600x2200(2300[1])
400 720 OT800D12 1250 AF750 Built-in PSTX720 800x2200(2300[1])
450 840 E2.2N1600 1,500 AF1350 Built-in PSTX840 1000x2200(2300[1])
560 1050 E2.2N2000 1,800 AF1650 Built-in PSTX1050 1000x2200(2300[1])
710 1250 E2.2N2000 2,000 - Built-in PSTX1250 1000x2200(2300[1])

[1]



a7

ACS880

22 23 24 25

A VA A A

MNS MNS
(kW) (A) aR
075 24 0S32GD12 25 AF09 ACS880-01-02A4-3 24E 24E 24E 24E
1.1 3.3 0S32GD12 25 AF09 ACS880-01-03A3-3 24E 24E 24E 24E
1.5 4 0S32GD12 25 AF09 ACS880-01-04A0-3 24E 24E 24E 24E
2.2 5.6 0S32GD12 25 AF09 ACS880-01-05A6-3 24E 24E 24E 24E
3 7.2 0S32GD12 25 AF09 ACS880-01-07A2-3 24E 24E 24E 24E
4 9.4 0S32GD12 25 AF09 ACS880-01-09A4-3 24E 24E 24E 24E
5.5 12.6 0S32GD12 25 AF09 ACS880-01-12A6-3 NOCHO0016-6x 24E 24E 24E 24E
7.5 17 0S32GD12 40 AF30 ACS880-01-017A-3 24E 24E 24E 24E
11 25 0S32GD12 40 AF30 ACS880-01-025A-3 NOCHO0030-6x 24E 24E 24E 24E
15 32 0S63GD12 63 AF40 ACS880-01-032A-3 32E 32E 32E 32E
18.5 38 0S63GD12 63 AF40 ACS880-01-038A-3 32E 32E 32E 32E
22 45 0S125GD12 80 AF52 ACS880-01-045A-3 36E 36E 36E 36E
30 61 0S125GD12 100 AF52 ACS880-01-061A-3 NOCHO0070-6x 36E 36E 36E 36E
37 72 0S125GD12 125 AF80 ACS880-01-072A-3 400*2200 400*2200 400*2300 400*2300
45 87 0S125GD12 160 AF80 ACS880-01-087A-3 400*2200 400*2200 400*2300 400*2300
55 105 0S250Db12 200 AF116 ACS880-01-105A-3 NOCHO0120-6x 400*2200 400*2200 400*2300 400*2300
75 145 0OS250D12 250 AF146 ACS880-01-145A-3 400*2200 400*2200 400*2300 400*2300
90 169 0S250D12 315 AF146 ACS880-01-169A-3 400*2200 600*2200 400*2300 400*2300
110 206 0S250D12 350 AF190 ACS880-01-206A-3 400*2200 600*2200 400*2300 400*2300
132 246 0S400D12 450 AF205 ACS880-01-246A-3 400*2200 800*2200 400*2300 400*2300
160 293 0S400D12 500 AF265 ACS880-01-293A-3 FOCHO0260-70 400*2200 800*2200 400*2300 400*2300
200 363 0S400D12 630 AF305 ACS880-01-363A-3 600*2200 800*2200 600*2300 600*2300
250 430 0S630D12 700 AF400 ACS880-01-430A-3 FOCHO0320-50 1000*2200 1000*2200 800*2300 800*2300
250 505 0S630D12 800 AF460 ACS880-04-505A-3 1000*2200 1000*2200 1000*2300 1000*2300
315 585 0S800D12 1000 AF580 ACS880-04-585A-3 1000*2200 1000*2200 1000*2300 1000*2300
355 650 0S800D12 1000 AF580 ACS880-04-650A-3 1000*2200 1000*2200 1000*2300 1000*2300
400 725 OT1000E12P 1250 AF750 ACS880-04-725A-3 FOCHO0610-70 1000*2200 1000*2200 1000*2300 1000*2300
450 820 OT1000E12P 1600 AF750 ACS880-04-820A-3 1000*2200 1000*2200 1000*2300 1000*2300
500 880 OT1000E12P 1600 AF750 ACS880-04-880A-3 FOCHO0875-70 1000*2200 1000*2200 1000*2300 1000*2300

[1]



48 MNS 3.0
26 27
e —
mm 600 800 1000
15kVAR XLPOO UA30-R CLMD33 430-17.3 RVC/RVT
30kVAR XLPOO 2*UA30-R 2*CLMD33 430-17.3 RVC/RVT
45KVAR XLPOO 2*UA50-R 2*CLMD33 430-26.8 RVC/RVT
60kVAR 2*XLPOO  4*UA30-R 4*CLMD33 430-17.3 RVC/RVT
90kVAR 2*XLPOO  4*UA50-R 4*CLMD33 430-26.8 RVC/RVT
105kVAR  3*XLPOO  4*UA30-R+2*UA50-R  4*CLMD33 430-17.3+2*CLMD33 430-26.8 RVC/RVT
120kVAR  4*XLPOO  8*UA30-R 8*CLMD33 430-17.3 RVC/RVT
150kVAR  4*XLPOO  4*UA30-R+4*UA50-R 4*CLMD33 430-17.3+4*CLMD33 430-26.8 RVC/RVT
180kVAR  4*XLPOO  8*UA50-R 8*CLMD33 430-26.8 RVC/RVT
200kVAR  5*XLP0O0  4*UA30-R+6*UA50-R 4*CLMD33 430-17.3+6*CLMD33 430-26.8 RVC/RVT
225kVAR  5*XLP0O0  10*UA50-R 10*CLMD33 430-26.8 RVC/RVT
240KVAR  6*XLPOO  4*UA30-R+8*UA50-R 4*CLMD33 430-17.3+8*CLMD33 430-26.8 RVC/RVT
270kVAR  6*XLP0OO  12*UA50-R 12*CLMD33 430-26.8 RVC/RVT
315kVAR  7*XLPOO  14*UA50-R 14*CLMD33 430-26.8 RVC/RVT
360kVAR  8*XLPOO  16*UA50-R 16*CLMD33 430-26.8 RVC/RVT
400kVAR  9*XLPOO  18*UA50-R 18*CLMD33 430-26.8 RVC/RVT
2*CLMD33/16.7kVAR 1*7%, 25kVAR, 400V+5*7%,

275kVAR  6*XLP0OO  1*UA50+5*UA95 480V+15*CLMD33/22.5kVAR 480V 50kVAR, 400V RVC/RVT
300kVAR  6*XLP0OO  6*UA95 18*CLMD33/22.5kVAR 480V 6*7%, 50kVAR, 400V RVC/RVT
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du/dt
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MNS 3.0

MNS® ABB

MODBUS®

PROFINET® PROFIBUS

PROFIBUS® PROFIBUS Nutzerorganisation e.V. (PNO)
DeviceNet® Ethernet/IP® Open DeviceNet Vendor Association

MNS 3.0
ABB ABB
ABB
ABB
MNS 3.0
MNS®

MNS® -
MNS®
MNS®

MNS® MNS iS

MNS Digital

MNS iS

MNS iS -

MNS /S -

MNS /S -

MNS 3.0 M10x
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