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STRIEBEL & JOHN 
Nasza oferta produktowa
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Gama produktów Typ Rozdział In (A) IP Montaż SU Głębokość RAL Szerokość kolumny Wysokość całkowita
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Szafki instalacyjne UK5... 1 63 30 ■ ■ 12/56 95 9016 ■ ■ ■

Tablice rozdzielcze U... 2 125 31 ■ ■ 48/288 120 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tablice rozdzielcze UL... 2 125 31 ■ ■ 48/288 120 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tablice rozdzielcze AT... 2 125 43 ■ ■ 36/288 140 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tablice rozdzielcze AL... 2 125 43 ■ ■ 36/288 140 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

S
za
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 n

aś
ci

en
ne

Szafa U …U 3 + 4 250 30 ■ ■ 60/540 200 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szafa A …A 3 + 4 250 31/43 ■ ■ 36/540 215 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szafa B …B 4 250 43 ■ ■ 36/540 215 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TwinLine-G TG... 6 * 30/55 ■ ■ ■ 48/540 225 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TwinLine-L TL... 6 * 30/55 ■ ■ ■ 48/540 275 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TwinLine-W TW... 6 * 30/55 ■ ■ ■ 48/540 350 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

S
za
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ol
no

st
oj

ąc
e

Szafa HS ...8HS 5 400 43 ■ ■ 144/576 225 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szafa H ...8H 5 400 43 ■ ■ 144/576 225 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TwinLine-G TG... 6 * 30/55 ■ ■ ■ 144/720 225 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TwinLine-L TL... 6 * 30/55 ■ ■ ■ 144/720 275 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TwinLine-W TW... 6 * 30/55 ■ ■ ■ 144/864 350 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TriLine® ...R /…RG 7 4000 do 54 ■ ■ 144/840
325/425 

625/825
7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Szafa naścienna do montażu podtynk. …UF… 8 42 / 54 ■ ■ ■ 205 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szafa naścienna …AF… 8 42 / 54 ■ ■ ■ 396/496 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szafy wolnostojące …8SF… 8 42 / 54 ■ ■ ■ 396/604 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szafa z powłoką niepalną …MF… 8 42 / 54 ■ ■ ■ 396 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Drzwi ogniotrwałe …VF… 8 54 ■ 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Skrzynki zaciskowe ...KF... 8 42 / 54 ■ ■ ■ 7035

* Dopuszczalne ogrzewanie zespołów rozdzielnicy prądem znamionowym ponad 630 A musi być udokumentowane w procesie zgodnie z punktem 10.10.4.2. Wymagane wartości 
strat mocy podano w tabelach na stronie 5/45. W przypadku prądu znamionowego powyżej 630 A należy zastosować proces zgodnie z punktem 10.10.4.3 (IEC 60890).
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Gama produktów Typ Rozdział In (A) IP Montaż SU Głębokość RAL Szerokość kolumny Wysokość całkowita
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Szafki instalacyjne UK5... 1 63 30 ■ ■ 12/56 95 9016 ■ ■ ■

Tablice rozdzielcze U... 2 125 31 ■ ■ 48/288 120 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tablice rozdzielcze UL... 2 125 31 ■ ■ 48/288 120 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tablice rozdzielcze AT... 2 125 43 ■ ■ 36/288 140 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Tablice rozdzielcze AL... 2 125 43 ■ ■ 36/288 140 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Szafa U …U 3 + 4 250 30 ■ ■ 60/540 200 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szafa A …A 3 + 4 250 31/43 ■ ■ 36/540 215 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szafa B …B 4 250 43 ■ ■ 36/540 215 9016 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TwinLine-G TG... 6 * 30/55 ■ ■ ■ 48/540 225 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TwinLine-L TL... 6 * 30/55 ■ ■ ■ 48/540 275 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TwinLine-W TW... 6 * 30/55 ■ ■ ■ 48/540 350 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Szafa HS ...8HS 5 400 43 ■ ■ 144/576 225 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szafa H ...8H 5 400 43 ■ ■ 144/576 225 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TwinLine-G TG... 6 * 30/55 ■ ■ ■ 144/720 225 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TwinLine-L TL... 6 * 30/55 ■ ■ ■ 144/720 275 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TwinLine-W TW... 6 * 30/55 ■ ■ ■ 144/864 350 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

TriLine® ...R /…RG 7 4000 do 54 ■ ■ 144/840
325/425 

625/825
7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Szafa naścienna do montażu podtynk. …UF… 8 42 / 54 ■ ■ ■ 205 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szafa naścienna …AF… 8 42 / 54 ■ ■ ■ 396/496 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szafy wolnostojące …8SF… 8 42 / 54 ■ ■ ■ 396/604 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Szafa z powłoką niepalną …MF… 8 42 / 54 ■ ■ ■ 396 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■

Drzwi ogniotrwałe …VF… 8 54 ■ 7035 ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Skrzynki zaciskowe ...KF... 8 42 / 54 ■ ■ ■ 7035

■ Standard        Z akcesoriami
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Szafki instalacyjne
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1Szafki instalacyjne do montażu podtynkowego i w karton-gipsie 1/2

Szafki do urządzeń multimedialnych / panele sterowania  

do montażu podtynkowego 1/22

 
Stosowane normy: DIN EN 60439/1 (VDE 0660-500)
DIN VDE 0603-1 
DIN 43871

Szafki instalacyjne
Spis treści
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Szafki instalacyjne UK500 



1

Szafki instalacyjne | 2CPC 000 186 C0201    1/3

1
UK500 — szafki instalacyjne do montażu podtynkowego

Wykonanie standardowe z ramką maskującą i drzwiczkami 

IP30, -, ;*, ,, do In 63 A

Szafka instalacyjna DIN VDE 0603-1, DIN 43871

Dostępne wykonania zawierające od 1 do 4 rzędów

Możliwość montażu w karton-gipsie przy użyciu zestawu UZ90P4

Skrzynka naścienna: 

- nieulegająca deformacji, odporna na udary, niepalna, tworzywo sztuczne 

z małą ilością halogenów 

- grzebień zabezpieczający przed wyciągnięciem przewodu 

- z wyjmowanymi przepustami przewodów

Elementy mocujące do ściany

Wyjmowany wspornik aparatury

 Z nowymi listwami zaciskowymi N/PE Quick

Pokrywa z wkrętami do szybkiego mocowania przez obrót o 90°, 

z możliwością plombowania,  wycięcia o wysokości 45 mm na 12 modułów, 

z możliwością rozszerzenia do 14

System oznakowania

Ramka maskująca i blaszane drzwiczki, regulowane w przypadku 

nierównych powierzchni, kolor: biały, RAL 9016

UK500BN — szafki instalacyjne do montażu podtynkowego

Wykonanie podstawowe bez ramki maskującej i drzwiczek 

IP30, -, ;*, ,, In do 63 A

Szafka instalacyjna DIN VDE 0603-1, DIN 43871

Dostępne wykonania zawierające od 1 do 4 rzędów

Możliwość montażu w karton-gipsie przy użyciu zestawu UZ90P4

Skrzynka naścienna: 

- nieulegająca deformacji, odporna na udary, niepalna, tworzywo sztuczne 

z małą ilością halogenów 

- grzebień zabezpieczający przed wyciągnięciem przewodu 

- z wyjmowanymi przepustami przewodów

Elementy mocujące do ściany

Wyjmowany wspornik aparatury

Z nowymi listwami zaciskowymi N/PE Quick

Pokrywa z wkrętami do szybkiego mocowania przez obrót o 90°, 

z możliwością plombowania,  wycięcia o wysokości 45 mm na 12 modułów, 

z możliwością rozszerzenia do 14

System oznakowania

* W połączeniu z zestawem UZ90P4

Szafki instalacyjne UK500
Wykonanie standardowe i podstawowe
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art line
Funkcjonalność i elegancja — 
oto doskonały przykład świadczący 
o tym, jak łatwo połączyć te dwie 
ważne cechy. 

Piękno i perfekcja kształtu — model 
„art line” ze szczotkowanej stali 
nierdzewnej jest odzwierciedleniem 
zasady projektowania opartej na 
redukcji rzeczy do samej jej istoty. 

Stylistyka „art line” uszlachetnia 
wykonanie UK500, otwiera 
drzwi do nowego świata estetyki 
w projektowaniu szafek instalacyjnych 
i już sama w sobie stanowi klasykę. 

Szczotkowana stal nierdzewna

Drzwiczki „art line” do serii UK500
Elegancja w mieszkaniu
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Drzwiczki „addition line” do serii UK500
Przykuwający uwagę centralny element niepowtarzalnego 
wystroju wnętrza
addition line
Seria ramek do obrazów „addition 
line” jest tak ładna jak sam obrazek. 
Nikt nie uwierzy, że ten wysokiej 
jakości  element wystroju wnętrza 
kryje w sobie urządzenie elektryczne. 

Inne rozwiązania (drzwiczki białe 
i drzwiczki ze szczotkowanego 
aluminium) nie oferują takiej  
elastyczności i indywidualizmu 
w łączeniu osobistego smaku 
i wystroju wnętrza.

Szczotkowane aluminiumBiały
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Drzwiczki „colour line” do serii UK500
Dekoracyjny element w indywidualnym wystroju wnętrza

color line
Stylistyka „colour line” łączy paletę 
kolorów oraz funkcjonalność i estetykę 
linii standardowych ramek maskujących 
i drzwiczek. 
 
Drzwiczki malowane, dostępne 
w kolorze jasnoszarym, srebrnym 
i antracytowym, poszerzają granice 
kreatywności w dziedzinie szafek 
instalacyjnych.

Jasnoszary, RAL 7035 Srebrny, RAL 9006 Antracyt, RAL 7016
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Drzwiczki „vision line” do serii UK500
Estetyczny widok wnętrza szafki instalacyjnej

vision line
Przezroczyste drzwiczki szafek 
instalacyjnych serii UK500 zostały 
dopracowane i zoptymalizowane. 
Wysokiej jakości modele, wykonane 
z odpornego na udary, polerowanego 
na wysoki połysk tworzywa sztucznego 
o niebieskoszarym odcieniu, przeszły 
próbę rozżarzoną pętlą. 

Samogasnący materiał na bazie 
poliwęglanów cechuje się bardzo 
dużą odpornością na uderzenia (IK 08) 
oraz na przebarwienia, dzięki czemu 
zapewnia optymalny widok, np. jeśli 
używane są wskaźniki sygnalizacyjne.
 
Możliwe jest sprawdzenie statusu 
stanu poszczególnych urządzeń — 
bez otwierania drzwiczek. 
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Szafki do urządzeń multimedialnych „media line”
Szafki do urządzeń komunikacyjnych i multimedialnych — wszystko na oku

media line
Szybki rozwój nowych technik 
komunikacyjnych i informacyjnych 
sprawia, że w naszych mieszkaniach 
pojawia się coraz więcej urządzeń 
multimedialnych i komunikacyjnych. 
Mało kto rezygnuje z korzyści, jakie 
niosą takie urządzenia. Z tego powodu 
przyszłościowa i przemyślana instalacja 
musi umożliwiać uporządkowane 
prowadzenie kabli.
 
Cel ten można osiągnąć, stosując 
obudowy do urządzeń komunikacyjnych. 
Wszystkie aplikacje multimedialne 
są na widoku, a urządzenia 
multimedialne i komunikacyjne 
są montowane centralnie w szafkach 
rozdzielczych.

Skrzynka naścienna do montażu 
podtynkowego z perforowaną 
płytą montażową z blachy 
stalowej cienkiej i szyną DIN

Drzwiczki z otworami wentylacyjnymi 
RAL 9016 (wyposażenie dodatkowe) 
> Inne wykonania drzwiczek — 
zobacz strona 1/22
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Szafki instalacyjne z panelem sterowania „tech line”
Przemyślana estetyka i funkcjonalność

tech line
Panel sterowania „tech line” sprawia, 
że szafki serii UK500 zyskują 
dodatkową wartość. Monitorowanie 
i obsługa, np. sterowanie systemami 
oświetlenia, odbywają się przy użyciu 
panelu sterowania. Rozwiązanie to jest 
jednocześnie czytelne i dekoracyjne. 
Panel sterowania może zostać 
wykończony przez użytkownika 
lub dostarczony z fabrycznym 
oprzewodowaniem i nadrukiem.
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Nowe listwy zaciskowe N/PE Quick to rozwiązanie 
przygotowane do spełnienia wymagań w przyszłości. 
Listwy zaciskowe N/PE Quick, zgodne z normą DIN VDE 
0100 część 410 i niezwykle elastyczne pod względem 
możliwości rozbudowy, to nadzwyczajne i przyszłościowe 
rozwiązanie do bezpiecznego i efektywnego łączenia 
przewodów. 

Zalety produktu
 – Zgodność z normą DIN VDE 0100 część 410 (ochrona 

przed porażeniem prądem elektrycznym)
 – Elastyczny system zacisków do kilku obwodów N: 

Połączenia śrubowe: 2,5 do 25 mm²; zaciski sprężynowe:  
1,5 do 4 mm².

 – Optymalne rozwiązanie, jeśli używa się kilku wyłączników 
różnicowo-prądowych

 – Kombinacja kilku listew zaciskowych Quick na jednym 
wspólnym wsporniku listew Quick 

 – Łatwa rozbudowa przy użyciu mostków łączeniowych
 – Precyzyjne przyporządkowanie listew zaciskowych 

(zrozumiałe oznaczenie kolorami: N = niebieski, 
PE = żółto-zielony)

 – Łatwe oznakowanie zacisków (DIN VDE 0603 część 1) 
przy użyciu wstępnie wydrukowanych, samoprzylepnych 
pasków z numerami

 – Szeroki zakres zastosowań:  
nadaje się do użytku w szafkach instalacyjnych serii 
UK500, we wszystkich kompaktowych tablicach 
rozdzielczych oraz we wszystkich szafach licznikowych, 
naściennych i wolnostojących 

 – Nowy system zacisków zastępuje stosowane wcześniej 
szyny zbiorcze N/PE Quick

Elektroinstalatorzy nie muszą już poprzestawać 
na kompromisach.
Nowe listwy zaciskowe N/PE Quick upraszczają pracę: 
wystarczy wybrać odpowiednie listwy zaciskowe i zamocować 
je wtykowo. Taki sposób montażu to gwarancja przejrzystości 
i elastyczności. Oznaczenie kolorami ułatwia rozpoznawanie 
elementów nawet w rozbudowanych instalacjach. 

Listwy przyłączowe N/PE Quick
Znormalizowane, przyszłościowe, elastyczne
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Listwy zaciskowe N/PE Quick
Kompletna rodzina produktów

Czystość i porządek podczas montażu 
Każdy chciałby mieć taki porządek w tablicy rozdzielczej: 
wszystkie listwy zaciskowe Quick montuje się obok siebie 
na jednym wsporniku, uwzględniając znormalizowane  
oznaczenia kolarami. 

Konfiguracja oparta na potrzebach
Modułowy charakter nowej serii oraz bardzo szeroka gama 
produktów pozwalają na dostosowanie nowych rozwiązań 
do rzeczywistych potrzeb. W razie potrzeby na jednym 
wsporniku umieścić można różne listwy zaciskowe Quick.

Elastyczne z założenia
Potrzebna jest dłuższa listwa zaciskowa N ? 
Nie ma problemu. Poszczególne listwy zaciskowe Quick 
łączyć można za pomocą mostków łączeniowych, co jest 
ekonomicznym sposobem na zachowanie zgodności 
z wymaganiami technicznymi normy IEC 60364-4-41 oraz DIN 
VDE 0100 część 410. 
W tym zastosowaniu, jak i w innych instalacjach, kluczową 
przewagę daje ogromna elastyczność nowej serii. Wiele 
możliwości zyskuje się, stosując łączenie listew zaciskowych 
o różnej liczbie zacisków. 

Listwy zaciskowe N Quick

1 x 25 mm2 + 5  x 1,5 - 4 mm2

2 x 25 mm2 + 8  x 1,5 - 4 mm2

3 x 25 mm2 + 11 x 1,5 - 4 mm2

4 x 25 mm2 + 14 x 1,5 - 4 mm2

5 x 25 mm2 + 17 x 1,5 - 4 mm2

6 x 25 mm2 + 20 x 1,5 - 4 mm2

0 x 25 mm2 + 5 x 1,5 - 4 mm2

Listwy zaciskowe PE Quick

1 x 25 mm2 + 5  x 1,5 - 4 mm2

2 x 25 mm2 + 8  x 1,5 - 4 mm2

3 x 25 mm2 + 11 x 1,5 - 4 mm2

4 x 25 mm2 + 14 x 1,5 - 4 mm2

5 x 25 mm2 + 17 x 1,5 - 4 mm2

6 x 25 mm2 + 20 x 1,5 - 4 mm2
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Szafki instalacyjne UK500
Montaż

Instalacja — prosta, szybka, przemyślana, 
bez kompromisów 

Dostarczane w standardzie elementy mocujące do ściany 
mają dwie funkcje. Po pierwsze, umożliwiają montaż 
na dwóch dodatkowych głębokościach. Po drugie, mogą 
posłużyć jako elementy dystansowe, jeśli mocuje się obok 
siebie kilka szafek instalacyjnych. 
Dzięki obsługiwanemu jedną ręką, wyjmowanemu przepustowi 
na przewody, o prostej, wtykowej konstrukcji do obudowy, 
łatwo wprowadza się kable zasilające i odpływowe. 

Prosta technika wtykowa i łatwość montażu w każdych 
warunkach 

Skrzynka naścienna nie ulega deformacji, jest odporna 
na udary i niepalna. Przewidziano w niej dużo miejsca 
na okablowanie. Integralną część skrzynki naściennej stanowi 
grzebień zabezpieczający przed wyciągnięciem przewodów, 
zapewniający uporządkowane prowadzenie okablowania.

Po bokach i z tyłu skrzynki znajduje się wystarczająca liczba 
przygotowanych miejsc na wprowadzenie kabli.

Wspornik aparatury można szybko zamocować zatrzaskowo 
bez użycia narzędzi. Także w tym przypadku przewidziano 
możliwość posłużenia się różnymi technikami instalacyjnymi 
— wspornik aparatury można również przymocować śrubami. 
We wszystkich wykonaniach szyna DIN jest standardowo 
podwójnie izolowana.

Profesjonalny wlot kablowy w skrzynce. Grzebień zabezpieczający przed 
wyciągnięciem przewodu.
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Szafki instalacyjne UK500
Montaż

W razie potrzeby można zwiększyć liczbę wycięć w pokrywie 
(12) z przeznaczeniem na 14 urządzeń. Pokrywa mocowana 
jest dwoma wkrętami do szybkiego mocowania przez obrót 
o 90°, z możliwością plombowania.

Wszystkie szafki instalacyjne serii UK500 nadają się 
do montażu w karton-gipsie. Potrzebny jest tylko zestaw 
UZ90P4 do montażu w karton-gipsie. Nie jest wymagana 
specjalna szafka instalacyjna. Przebudowa jest niewiarygodnie 
prosta — wykonuje się ją tak samo łatwo jak sam montaż 
w karton-gipsie.

Nie używa się śrub, a mimo to żadna część nie może się 
zsunąć. Mocowanie jest tak proste jak zakładanie opasek 
kablowych. W razie potrzeby zestaw do montażu w karton-
gipsie można także zdemontować. Po zakończeniu montażu 
pasek do ciągnięcia jest wykręcany.

Ramkę maskującą i drzwiczki łatwo 
się demontuje. Możliwość regulacji 
w przypadku nierównych powierzchni, 
pokrywa z wkrętami do szybkiego 
mocowania przez obrót o 90°, 
z możliwością plombowania.

Najszybszy sposób montażu w karton-gipsie 
Zestaw do montażu w karton-gipsie umieszcza się wewnątrz szafki instalacyjnej.
1.  Obrócić uchwyt, aby ustawić element mocujący w docelowej pozycji.
2. Pociągnij. 
3. Gotowe. 
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Seria UK500 — warianty dostawy
Kompletne szafki instalacyjne / zestaw do montażu w karton-gipsie

Wykonanie kompletne UK500N z ramką maskującą 
i drzwiczkami
Skrzynka naścienna ze wspornikiem aparatury, z elementami 
mocującymi do ściany, ze zdejmowanymi szynami DIN, 
z pokrywą, ramką maskującą, drzwiczkami, listwami 
przyłączowymi N/PE Quick i systemem oznakowania

Szafka do urządzeń multimedialnych w wykonaniu 
kompletnym UK500MV z ramką maskującą i drzwiczkami 
z otworami wentylacyjnymi 
Skrzynka naścienna z perforowaną płytą montażową z blachy 
stalowej cienkiej, uchwytami do mocowania przewodów, 
szyną DIN, elementami mocującymi do ściany, podwójnym 
gniazdem z wkładką na wtyki euro, ramką maskującą 
i drzwiczkami z otworami wentylacyjnymi

Szafka instalacyjna z panelem sterowania FPT500 
z ramką maskującą i aluminiowym panelem 
sterowania
Skrzynka naścienna ze wspornikiem aparatury, 
z elementami mocującymi do ściany i ze zdejmowanymi 
szynami DIN. Aluminiowy panel sterowania bez 
nadruku i okablowania. Panel sterowania może zostać 
wykończony przez użytkownika lub dostarczony 
z fabrycznym oprzewodowaniem i nadrukiem.  
Panele sterowania można montować tylko w pionie. 
Drzwiczki z zawiasami po prawej stronie. 

Zestaw do montażu w karton-gipsie UZ90P4  
Wszystkie szafki instalacyjne są przystosowane 
do montażu w karton-gipsie.
Skrzynki naścienne można wyposażyć w zestaw 
do montażu w karton-gipsie UZ90P4, dzięki czemu będą 
gotowe do montażu w karton-gipsie.
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Seria UK500 — warianty dostawy
Szafki w wykonaniach podstawowych i w wersji do urządzeń 
teletechnicznych / drzwiczki o specjalnej stylistyce

Wykonanie podstawowe UK500BN bez ramki maskującej 
i drzwiczek
Skrzynka naścienna ze wspornikiem aparatury, z elementami 
mocującymi do ściany, ze zdejmowanymi szynami DIN, 
z pokrywą, listwami przyłączowymi N/PE Quick i systemem 
oznakowania

Szafka do urządzeń multimedialnych 
UZM500MV bez ramki maskującej i drzwiczek
Skrzynka naścienna z perforowaną płytą 
montażową z blachy stalowej cienkiej, uchwytem 
do mocowania przewodów, szyną DIN i elementami 
mocującymi do ściany

Drzwiczki o specjalnej stylistyce do szafek w wykonaniach podstawowych i do urządzeń multimedialnych

media line 
Biały, RAL 9016,
z otworami wentylacyjnymi

vision line
Drzwiczki przezroczyste

art line
Szczotkowana 
stal nierdzewna

color line
Jasnoszary, RAL 7035

color line
Srebrny, RAL 9006

color line
Antracyt, RAL 7016

addition line
Drzwiczki z ramką 
na obrazek
Szczotkowane aluminium

addition line
Drzwiczki z ramką 
na obrazek
Biały
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Wykonanie kompletne UK500N z ramką maskującą i drzwiczkami
Z nowymi listwami przyłączowymi N/PE Quick

Szafki instalacyjne do montażu podtynkowego — UK500N, IP30 - , ; *

In do 63 A

Szafka instalacyjna DIN VDE 0603-1, DIN 43871

Dostępne wykonania zawierające od 1 do 4 rzędów jako szafki instalacyjne 

do montażu podtynkowego

Możliwość montażu w karton-gipsie przy użyciu zestawu UZ90P4

 Skrzynka naścienna:  

- nieulegająca deformacji, odporna na udary, niepalna, tworzywo sztuczne 

z małą ilością halogenów 

- grzebień zabezpieczający przed wyciągnięciem przewodu 

- z wyjmowanymi przepustami przewodów

Elementy mocujące do ściany

Wyjmowany wspornik aparatury

 Z nowymi listwami przyłączowymi N/PE Quick

Pokrywa z wkrętami do szybkiego mocowania przez obrót o 90°, 

z możliwością plombowania.

Wycięcia o wysokości 45 mm na 12 modułów, z możliwością rozszerzenia do 14

System oznakowania

Ramka maskująca i blaszane drzwiczki, regulowane w przypadku 

nierównych powierzchni

Kolor: biały, RAL 9016
* W połączeniu z zestawem UZ90P4 

2C
P

X0
31

28
1R

99
99 Artykuł Wys. x szer. x gł. w mm  SU Typ Nr kat. Cena

Szafki instalacyjne do montażu 
podtynkowego, 1 rząd

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie  

z karton-gipsu

335 x 350 x 95

308 x 327 x 88

12 (13) UK512N2 2CPX031281R9999

2C
P

X0
31

28
2R

99
99

Szafki instalacyjne do montażu 
podtynkowego, 2 rzędy

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie  

z karton-gipsu

460 x 350 x 95 

433 x 327 x 88

24 (28) UK524N3 2CPX031282R9999

2C
P

X0
31

28
3R

99
99

Szafki instalacyjne do montażu 
podtynkowego, 3 rzędy

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie  

z karton-gipsu

585 x 350 x 95 

558 x 327 x 88

36 (41) UK536N3 2CPX031283R9999

2C
P

X0
31

28
4R

99
99

Szafki instalacyjne do montażu 
podtynkowego, 4 rzędy

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie  

z karton-gipsu

710 x 350 x 95 

683 x 327 x 88

48 (56) UK548N3 2CPX031284R9999

 > Wymiary i dane techniczne — zobacz strona 1/28

UK512N2

UK524N3

UK536N3

UK548N3
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Listwy zaciskowe N/PE Quick
Akcesoria / wyposażenie szafki UK500N

Artykuł Typ

Wyposażenie z nowymi listwami N/PE Quick* 

UK512N2 UK524N3 UK536N3 UK548N3

Wspornik listew zaciskowych Quick do szafki 

UK500N

ZK11 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Adapter do ZK50B ZK15 1 szt. 1 szt.

Listwa zaciskowa N Quick ZK50B 1 szt. 1 szt. 1 szt.

ZK51B 1 szt.

ZK82B 1 szt. 2 szt. 1 szt.

ZK113B 2 szt.

ZK144B 1 szt.

Listwa zaciskowa PE Quick ZK113G 1 szt.

ZK144G 1 szt.

ZK175G 1 szt.

ZK206G 1 szt.

* W zakresie dostawy

Artykuł

Liczba 
zacisków
1,5–4 mm2

Liczba 
zacisków
2,5–25 mm2

Wymiary 
zewnętrzne
Wys. x szer. 
x gł. 
w mm Szt. Typ Nr kat. Cena

Listwy zaciskowe N Quick 

Do wsporników listew 

Quick

5 0 23 x 32 x 21 1 ZK50B 2CPX062750R9999

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51B 2CPX062751R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82B 2CPX062752R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113B 2CPX062753R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144B 2CPX062754R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175B 2CPX062755R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206B 2CPX062756R9999

Listwa zaciskowa N Quick 

z adapterem ZK15  

Do montażu z boku szafy 

UK5…, A3… lub do 

mocowania na szynie DIN

5 0 28 x 39 x 25 1 ZK50BT 2CPX062745R9999

Listwy zaciskowe 

PE Quick

Do wsporników listew 

Quick

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51G 2CPX062757R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82G 2CPX062758R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113G 2CPX062759R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144G 2CPX062760R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175G 2CPX062761R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206G 2CPX062762R9999

Mostki połączeniowe 

do listew zaciskowych Quick

10 ZK10P10 2CPX062763R9999

Wsporniki listew zaciskowych Quick  

Do szafek instalacyjnych UK5...

Szerokość użyteczna do listew zaciskowych 247 mm

1 ZK11 2CPX064980R9999

Adapter do ZK50B 

Po zamocowaniu listwy zaciskowej N Quick ZK50B w adapterze ZK15 uzyskuje się 

listwę ZK50BT do montażu z boku szafki UK5…, A3 lub na szynie DIN

1 ZK15 2CPX064984R9999

ZK113B

ZK50BT

ZK113G

ZK10P10

ZK11

ZK15
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Wykonanie podstawowe UK500BN bez ramki maskującej i drzwiczek
Z nowymi listwami zaciskowymi N/PE Quick

Szafki instalacyjne do montażu podtynkowego — UK500BN, IP30 - , ; *

In do 63 A

Szafka instalacyjna DIN VDE 0603-1, DIN 43871

Dostępne wykonania zawierające od 1 do 4 rzędów

Możliwość montażu w karton-gipsie przy użyciu zestawu UZ90P4

 Skrzynka naścienna: 

- nieulegająca deformacji, odporna na udary, niepalna, tworzywo sztuczne 

z małą ilością halogenów 

- grzebień zabezpieczający przed wyciągnięciem przewodu 

- z wyjmowanymi przepustami przewodów

Elementy mocujące do ściany

Wyjmowany wspornik aparatury

Z nowymi listwami zaciskowymi N/PE Quick

Pokrywa z wkrętami do szybkiego mocowania przez obrót o 90°, 

z możliwością plombowania.

Wycięcia o wysokości 45 mm na 12 modułów, z możliwością rozszerzenia do 14

System oznakowania 
* W połączeniu z zestawem UZ90P4

2C
P

X0
31

28
5R

99
99

Artykuł
Wys. x szer. x gł. w 
mm SU Typ Nr kat. Cena

Szafki instalacyjne do montażu 
podtynkowego, 1 rząd

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie 

z karton-gipsu

335 x 350 x 95

308 x 327 x 88

12 (14*) UK512BN2 2CPX031285R9999

2C
P

X0
31

28
6R

99
99

Szafki instalacyjne do montażu 
podtynkowego, 2 rzędy

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie 

z karton-gipsu

460 x 350 x 95 

433 x 327 x 88

24 (28) UK524BN3 2CPX031286R9999

2C
P

X0
31

28
7R

99
99

Szafki instalacyjne do montażu 
podtynkowego, 3 rzędy

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie 

z karton-gipsu

585 x 350 x 95 

558 x 327 x 88

36 (42*) UK536BN3 2CPX031287R9999

2C
P

X0
31

28
8R

99
99

Szafki instalacyjne do montażu 
podtynkowego, 4 rzędy

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie 

z karton-gipsu

710 x 350 x 95 

683 x 327 x 88

48 (56) UK548BN3 2CPX031288R9999

 *  W połączeniu z drzwiczkami standardowymi, wykonaniem „vision line” lub „color line” z zamkiem wtykowym liczba modułów (SU) zmniejszy się o jedną.
 > Wymiary i dane techniczne — zobacz strona 1/28

UK512BN2

UK524BN3

UK536BN3

UK548BN3
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Listwy zaciskowe N/PE Quick
Akcesoria / wyposażenie szafki UK500BN

Artykuł Typ

Wyposażenie z nowymi listwami N/PE Quick* 

UK512BN2 UK524BN3 UK536BN3 UK548BN3

Wspornik listew zaciskowych do szafki 

UK500BN

ZK11 1 szt. 1 szt. 1 szt. 1 szt.

Adapter do ZK50B ZK15 1 szt. 1 szt.

Listwa zaciskowa N Quick ZK50B 1 szt. 1 szt. 1 szt.

ZK51B 1 szt.

ZK82B 1 szt. 2 szt. 1 szt.

ZK113B 2 szt.

ZK144B 1 szt.

Listwa zaciskowa PE Quick ZK113G 1 szt.

ZK144G 1 szt.

ZK175G 1 szt.

ZK206G 1 szt.

*W zakresie dostawy

Artykuł

Liczba 
zacisków
1,5–4 mm2

Liczba 
zacisków
2,5–25 mm2

Wymiary 
zewnętrzne
Wys. x szer. 
x gł. 
w mm Szt. Typ Nr kat. Cena

Listwy zaciskowe N Quick

Do wsporników listew 

Quick

5 0 23 x 32 x 21 1 ZK50B 2CPX062750R9999

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51B 2CPX062751R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82B 2CPX062752R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113B 2CPX062753R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144B 2CPX062754R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175B 2CPX062755R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206B 2CPX062756R9999

Listwa zaciskowa N Quick 

z adapterem ZK15  

Do montażu z boku szafy 

UK5…, A3… lub do 

mocowania na szynie DIN

5 0 28 x 39 x 25 1 ZK50BT 2CPX062745R9999

Listwy zaciskowe PE 

Quick

Do wsporników listew 

Quick

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51G 2CPX062757R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82G 2CPX062758R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113G 2CPX062759R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144G 2CPX062760R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175G 2CPX062761R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206G 2CPX062762R9999

Mostki połączeniowe 

do listew zaciskowych Quick

10 ZK10P10 2CPX062763R9999

Wsporniki listew zaciskowych Quick  do szafek instalacyjnych UK5...

Szerokość użyteczna do listew zaciskowych 247 mm

1 ZK11 2CPX064980R9999

Adapter do ZK50B 

Po zamocowaniu listwy zaciskowej N Quick ZK50B w adapterze ZK15 uzyskuje się 

listwę ZK50BT do montażu z boku szafki UK5…, A3 lub na szynie DIN

1 ZK15 2CPX064984R9999

ZK113B

ZK50BT

ZK113G

ZK10P10

ZK11

ZK15
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Wykonanie podstawowe UK500E bez ramki maskującej i drzwiczek
Z listwami śrubowymi N/PE

2C
P

X0
31

28
5R

99
99

Artykuł
Wys. x szer. x gł. w 
mm SU Typ Nr kat. Cena

Szafki instalacyjne do montażu 
podtynkowego, 1 rząd

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie 

z karton-gipsu

335 x 350 x 95

308 x 327 x 88

12 (14*) UK510E 2CPX077600R9999 

2C
P

X0
31

28
6R

99
99

Szafki instalacyjne do montażu 
podtynkowego, 2 rzędy

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie 

z karton-gipsu

460 x 350 x 95 

433 x 327 x 88

24 (28) UK520E 2CPX077601R9999   

2C
P

X0
31

28
7R

99
99

Szafki instalacyjne do montażu 
podtynkowego, 3 rzędy

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie 

z karton-gipsu

585 x 350 x 95 

558 x 327 x 88

36 (42*) UK530E 2CPX077602R9999   

2C
P

X0
31

28
8R

99
99

Szafki instalacyjne do montażu 
podtynkowego, 4 rzędy

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie 

z karton-gipsu

710 x 350 x 95 

683 x 327 x 88

48 (56) UK540E 2CPX077603R9999   

 >  Wymiary i dane techniczne — zobacz strona 1/28

UK510E

UK520E

UK530E

UK530E

Szafki instalacyjne do montażu podtynkowego — UK500E, IP30 - , ; *

In do 63 A

Szafka instalacyjna DIN VDE 0603-1, DIN 43871

Dostępne wykonania zawierające od 1 do 4 rzędów jako szafki instalacyjne 

do montażu podtynkowego

Możliwość montażu w karton-gipsie przy użyciu zestawu UZ90P4

 Skrzynka naścienna:  

- nieulegająca deformacji, odporna na udary, niepalna, tworzywo sztuczne 

z małą ilością halogenów 

- grzebień zabezpieczający przed wyciągnięciem przewodu 

- z wyjmowanymi przepustami przewodów

Elementy mocujące do ściany

Wyjmowany wspornik aparatury

Z listwami śrubowymi N/PE

Pokrywa z wkrętami do szybkiego mocowania przez obrót o 90°, 

z możliwością plombowania.

Wycięcia o wysokości 45 mm na 12 modułów, z możliwością rozszerzenia do 14

System oznakowania

Ramka maskująca i blaszane drzwiczki, regulowane w przypadku 

nierównych powierzchni

Kolor: biały, RAL 9016
* W połączeniu z zestawem UZ90P4 
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Artykuł Wys. x szer. x gł. w mm SU Typ Nr kat. Cena

2C
P

X0
77

60
0R

99
99 Szafki instalacyjne do montażu podtynkowego, 1 rząd 

Wymiary wnęki do montażu podtynkowego

Wymiary wycięcia w ścianie  

z gips-kartonu

Ze śrubowymi zaciskami N/PE 

i drzwiczkami z blachy stalowej cienkiej

335 x 350 x 95

308 x 327 x 88

12 (13) UK510E 2CPX077600R9999

Ze śrubowymi zaciskami N/PE

i drzwiczkami przezroczystymi

335 x 350 x 95

308 x 327 x 88

12 (13) UK510ETT 2CPX031017R9999

Bez zacisków N/PE

Z drzwiczkami z blachy stalowej cienkiej

335 x 350 x 95

308 x 327 x 88

12 (13) UK510KE 2CPX031001R9999

Ze śrubowymi zaciskami N/PE 

Z drzwiczkami z blachy stalowej cienkiej 

i przepustem kablowym na osłony

335 x 350 x 95

308 x 327 x 88

12 (13) UK510SN 2CPX030819R9999

Szafki instalacyjne do montażu podtynkowego, 2 rzędy 

2C
P

X0
77

60
1R

99
99

Wymiary wnęki do montażu podtynkowego 

Wymiary wycięcia w ścianie  

z gips-kartonu

Ze śrubowymi zaciskami N/PE 

i drzwiczkami z blachy stalowej cienkiej

460 x 350 x 95

433 X 327 x 88

24 (28) UK520E 2CPX077601R9999

Ze śrubowymi zaciskami N/PE

i drzwiczkami przezroczystymi

460 x 350 x 95

433 X 327 x 88

24 (28) UK520ETT 2CPX031018R9999

Bez zacisków N/PE

Z drzwiczkami z blachy stalowej cienkiej

460 x 350 x 95

433 X 327 x 88

24 (28) UK520KE 2CPX031002R9999

Ze śrubowymi zaciskami N/PE 

Z drzwiczkami z blachy stalowej cienkiej 

i przepustem kablowym na osłony

460 x 350 x 95

433 X 327 x 88

24 (28) UK520SN 2CPX030820R9999

Szafki instalacyjne do montażu podtynkowego, 3 rzędy 

2C
P

X0
77

60
2R

99
99

Wymiary wnęki do montażu podtynkowego 

Wymiary wycięcia w ścianie  

z gips-kartonu

 

Ze śrubowymi zaciskami N/PE 

i drzwiczkami z blachy stalowej cienkiej

585 x 350 x 95

558 X 327 x 88

36 (41) UK530E 2CPX077602R9999

Ze śrubowymi zaciskami N/PE

i drzwiczkami przezroczystymi

585 x 350 x 95

558 X 327 x 88

36 (41) UK530ETT 2CPX031019R9999

Bez zacisków N/PE

Z drzwiczkami z blachy stalowej cienkiej

585 x 350 x 95

558 X 327 x 88

36 (41) UK530KE 2CPX031003R9999

Ze śrubowymi zaciskami N/PE 

Z drzwiczkami z blachy stalowej cienkiej 

i przepustem kablowym na osłony

585 x 350 x 95

558 X 327 x 88

36 (41) UK530SN 2CPX030821R9999

Szafki instalacyjne do montażu podtynkowego, 4 rzędy 

2C
P

X0
77

60
3R

99
99

Wymiary wnęki do montażu podtynkowego 

Wymiary wycięcia w ścianie  

z gips-kartonu

Ze śrubowymi zaciskami N/PE 

i drzwiczkami z blachy stalowej cienkiej

710 x 350 x 95

683 X 327 x 88

48 (56) UK540E 2CPX077603R9999

Ze śrubowymi zaciskami N/PE

i drzwiczkami przezroczystymi

710 x 350 x 95

683 X 327 x 88

48 (56) UK540ETT 2CPX031020R9999

Bez zacisków N/PE

Z drzwiczkami z blachy stalowej cienkiej

710 x 350 x 95

683 X 327 x 88

48 (56) UK540KE 2CPX031004R9999

Ze śrubowymi zaciskami N/PE 

Z drzwiczkami z blachy stalowej cienkiej 

i przepustem kablowym na osłony

710 x 350 x 95

683 X 327 x 88 

48 (56) UK540SN 2CPX030822R9999

 > Wymiary i dane techniczne — zobacz strona 1/28

UK510E

UK520E

UK530E

UK540E

Wykonanie kompletne UK500 z ramką maskującą i drzwiczkami
Ze śrubowymi zaciskami N/PE
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Szafki do urządzeń teletechnicznych z ramką maskującą 
i drzwiczkami oraz bez ramki maskującej i drzwiczek
Szafki instalacyjne z panelem sterowania FPT500

Artykuł

Wymiary 
wewnętrzne panelu 
sterowania

Wymiary 
zewnętrzne panelu 
sterowania

Typ Nr kat. CenaWys. x szer. w mm
Wys. x szer. x gł. 
w mm

Szafki instalacyjne z panelem 
sterowania 

2C
P

X0
30

82
6R

99
99

Skrzynka naścienna ze wspornikiem 

aparatury i zdejmowanymi szynami 

DIN; aluminiowy panel sterowania 

bez nadruku i okablowania; panel 

sterowania może zostać wykończony 

przez użytkownika lub dostarczony 

z fabrycznym oprzewodowaniem 

i nadrukiem; panele sterowania można 

montować tylko w pionie; drzwiczki 

z zawiasami po prawej stronie

282 x 293 362 x 374 x 22 FPT510 2CPX030825R9999

403 x 293 487 x 374 x 22 FPT520 2CPX030826R9999

528 x 293 612 x 374 x 22 FPT530 2CPX030827R9999

 > Wymiary i dane techniczne — zobacz strona 1/28
 > Przestrzeń użyteczna panelu sterowania — zobacz strona 1/29

FPT520

Artykuł Uwaga
Wys. x szer. x gł. 
w mm Typ Nr kat. Cena

2C
P

X0
30

83
9R

99
99

Szafki do urządzeń multimedialnych do montażu podtynkowego z drzwiczkami

Skrzynka naścienna z perforowaną 

płytą montażową z blachy stalowej 

cienkiej, uchwytami do mocowania 

przewodów, szyną DIN, elementami 

mocującymi do ściany, podwójnym 

gniazdem z wkładką na wtyki euro, 

ramką maskującą i drzwiczkami 

z otworami wentylacyjnymi

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie

Wymiary płyty montażowej

585 x 350 x 95 

558 x 327 x 88

447 x 277 x 1,5

UK530MV 2CPX030839R9999

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie

Wymiary płyty montażowej

710 x 350 x 95 

638 x 327 x 88

572 x 277 x 1,5

UK540MV 2CPX030840R9999

UK530MV

Szafki do urządzeń multimedialnych do montażu podtynkowego bez drzwiczek

2C
P

X0
30

98
5R

99
99

z perforowaną płytą montażową 

z blachy stalowej cienkiej, uchwytami 

do mocowania przewodów, szyną DIN 

i elementami mocującymi do ściany

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie

Wymiary płyty montażowej

585 x 350 x 95 

558 x 327 x 88

447 x 277 x 1,5

UZM530MV 2CPX030985R9999

Wymiary wnęki

Wymiary wycięcia w ścianie

Wymiary płyty montażowej

710 x 350 x 95 

683 x 327 x 88

572 x 277 x 1,5

UZM540MV 2CPX030986R9999

UZM530MV
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Artykuł Szt. Typ Nr kat. Cena

Wspornik 

Do gniazda podwójnego

1 ZX29 2CPX061178R9999

Podwójne gniazdo z wkładką na wtyki euro 

Do doprowadzania napięcia 230 V do zasilaczy

1 ZE225 2CPX061177R9999

Adapter  

Do przytwierdzenia uchwytu do mocowania przewodów ED44P10 

do perforowanej blaszanej płyty montażowej

10 ED57P10 2CPX061179R9999

  

Uchwyt do mocowania przewodów  

28,5 mm

10 ED44P10 2CPX062335R9999

Wkręty samogwintujące M4 x 14 

Do perforowanej blaszanej płyty montażowej

10  ZX287P10 2CPX061180R9999

ZX29

ZE225

ED57P10

ED44P10

ZX287P10

Szafki do urządzeń teletechnicznych
Akcesoria
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Artykuł
Do użytku 
z... 

Wymiary 
wewnętrzne 
ramki maskującej

Wymiary 
zewnętrzne 
ramki maskującej

Typ Nr kat. Cena
Wys. x szer. x gł. 
w mm

Wys. x szer. x gł. 
w mm

2C
P

X0
30

85
4R

99
99

Ramka maskująca z drzwiczkami 
(wykonanie kompletne)

Kolor: biały, RAL 9016

Blacha stalowa cienka, 

malowana farbą proszkową

UK51... 282 x 297 x 33 352 x 367 x 9 BL510 2CPX030853R9999

UK52... 407 x 297 x 33 477 x 367 x 9 BL520 2CPX030854R9999

UK53... 532 x 297 x 33 602 x 367 x 9 BL530 2CPX030855R9999

UK54... 657 x 297 x 33 727 x 367 x 9 BL540 2CPX030856R9999

2C
P

X0
30

91
8R

99
99

art line

Szczotkowana stal nierdzewna UK52... 407 x 297 x 33 490 x 407 x 39 BL528D 2CPX030918R9999

UK53... 532 x 297 x 33 615 x 407 x 39 BL538D 2CPX030919R9999

2C
P

X0
30

85
8R

99
99

addition line

Drzwiczki z ramką na obrazek 

Szczotkowane aluminium

UK52... 407 x 297 x 27 487 x 378 x 26 BL521D 2CPX030858R9999

UK53... 532 x 297 x 27 612 x 378 x 26 BL531D 2CPX030859R9999

2C
P

X0
30

89
7R

99
99

Drzwiczki z ramką na obrazek 

Kolor: biały, RAL 9016

UK52... 407 x 297 x 27 487 x 374 x 22 BL527D 2CPX030897R9999

UK53... 532 x 297 x 27 612 x 374 x 22 BL537D 2CPX030898R9999

 > Wymiary i dane techniczne — zobacz strona 1/28
 > Wymiary drzwiczek z ramką na obrazek — zobacz strona 1/29

BL520

BL528D

BL521D

BL527D

Drzwiczki do szafki UK500
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Artykuł
Do użytku 
z... 

Wymiary 
wewnętrzne 
ramki maskującej 

Wymiary 
zewnętrzne  
ramki maskującej 

Typ Nr kat. Cena
Wys. x szer. x gł. 
w mm

Wys. x szer. x gł. 
w mm

color line

2C
P

X0
31

25
2R

99
99

Ramka maskująca 

z drzwiczkami

Kolor: antracyt, RAL 7016

UK51... 282 x 297 x 33 352 x 367 x 9 BL516C 2CPX031251R9999

UK52... 407 x 297 x 33 477 x 367 x 9 BL526C 2CPX031252R9999

UK53... 532 x 297 x 33 602 x 367 x 9 BL536C 2CPX031253R9999

UK54... 657 x 297 x 33 727 x 367 x 9 BL546C 2CPX031254R9999

2C
P

X0
31

25
6R

99
99

Ramka maskująca 

z drzwiczkami

Kolor: srebrny, RAL 9006

UK51... 282 x 297 x 33 352 x 367 x 9 BL517C 2CPX031255R9999

UK52... 407 x 297 x 33 477 x 367 x 9 BL527C 2CPX031256R9999

UK53... 532 x 297 x 33 602 x 367 x 9 BL537C 2CPX031257R9999

UK54... 657 x 297 x 33 727 x 367 x 9 BL547C 2CPX031258R9999

2C
P

X0
31

26
0R

99
99

Ramka maskująca 

z drzwiczkami

Kolor: jasnoszary, RAL 7035

UK51... 282 x 297 x 33 352 x 367 x 9 BL518C 2CPX031259R9999

UK52... 407 x 297 x 33 477 x 367 x 9 BL528C 2CPX031260R9999

UK53... 532 x 297 x 33 602 x 367 x 9 BL538C 2CPX031261R9999

UK54... 657 x 297 x 33 727 x 367 x 9 BL548C 2CPX031262R9999

vision line

2C
P

X0
30

83
7R

99
99

Drzwiczki przezroczyste UK51... 282 x 297 x 33 352 x 367 x 9 BL510K 2CPX030835R9999

UK52... 407 x 297 x 33 477 x 367 x 9 BL520K 2CPX030836R9999

UK53... 532 x 297 x 33 602 x 367 x 9 BL530K 2CPX030837R9999

UK54... 657 x 297 x 33 727 x 367 x 9 BL540K 2CPX030838R9999

media line 

2C
P

X0
30

99
0R

99
99

Ramka maskująca i drzwiczki 

z otworami wentylacyjnymi 

Kolor: biały, RAL 9016 

Blacha stalowa cienka, 

malowana farbą proszkową

UZM530MV 532 x 297 x 33 602 x 367 x 9 BL530L 2CPX030990R9999

UZM540MV 657 x 297 x 33 727 x 367 x 9 BL540L 2CPX030991R9999

 > Wymiary i dane techniczne — zobacz strona 1/28 

BL526C

BL527C

BL528C

BL530K

BL530L

Drzwiczki do szafki UK500
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Artykuł Szt. Typ Nr kat. Cena

Zestaw zawiasów   

UK500

1 UZ7 2CPX030917R9999

 
  

Skrzynka naścienna z elementami mocującymi do ściany

Do użytku z UK51... 1 UZM510 2CPX030805R9999

Do użytku z UK52... 1 UZM520 2CPX030806R9999

Do użytku z UK53... 1 UZM530 2CPX030807R9999

Do użytku z UK54... 1 UZM540 2CPX030808R9999

UZ4P2

Elementy mocujące do ściany 

Do mocowania skrzynki naściennej na dwóch głębokościach montażu

4 UZ4P2 2CPX062447R9999

Szyna DIN ze wspornikiem aparatury

Do użytku z UK51... 1 UZ510G 2CPX030841R9999

Do użytku z UK52... 1 UZ520G 2CPX030842R9999

Do użytku z UK53... 1 UZ530G 2CPX030843R9999

Do użytku z UK54... 1 UZ540G 2CPX030844R9999

Pokrywa z wkrętami do szybkiego mocowania przez obrót o 90°

Do szafki z UK51... 1 UZ510A 2CPX030845R9999

Do szafki z UK52... 1 UZ520A 2CPX030846R9999

Do szafki z UK53... 1 UZ530A 2CPX030847R9999

Do szafki z UK54... 1 UZ540A 2CPX030848R9999

Zestaw do montażu w karton-gipsie 

Do przekształcenia szafki instalacyjnej do montażu podtynkowego w szafkę 

UK500 do montażu w karton-gipsie (w zestawie etykieta typu i 20 opasek 

kablowych), grubość ściany min. 8 mm, maks. 35 mm

1 UZ90P4 2CPX062563R9999

Zestaw do montażu na ścianie

Do montażu naściennego lub częściowo podtynkowego

Do szafki z UK51... 1 AP510 2CPX030849R9999

Do szafki z UK52... 1 AP520 2CPX030850R9999

Do szafki z UK53... 1 AP530 2CPX030851R9999

Do szafki z UK54... 1 AP540 2CPX030852R9999

Zaciski N/PE  

3 x 16 mm2 + 14 x 4 mm2, miedziane, śrubowe (każdy)

1 ZK502 2CPX030887R9999

Zaciski N  

5 x 16 mm2 + 19 x 10 mm2, miedziane, śrubowe

1 ZK505 2CPX030890R9999

Zaciski PE  

5 x 16 mm2 + 19 x 10 mm2, miedziane, śrubowe

1 ZK506 2CPX030891R9999

Szyna zbiorcza N-RCD 

3 x 16 mm2 + 2 x 10 mm2 miedziana, wtykowa

1 ZK507 2CPX030892R9999

Aplikator do zaprawek  

Kolor: RAL 9016, 12 ml

1 ZA120 2CPX039043R9999

UZ7

UZM520

UZ530G

UZ520A

UZ90P4

AP520

ZK502

ZK505

ZK506

ZK507

ZA120

Szafki instalacyjne UK500
Akcesoria
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Artykuł Szt. Typ Nr kat. Cena

System oznakowania

Samoprzylepny, do identyfikacji obwodów, 17,5 mm 

1 UZ3 2CPX030882R9999

Wkręty

20 szt., do mocowania szyn DIN i płyt montażowych

1 ZA89P20 2CPX062376R9999

Płyta montażowa, blacha stalowa, ocynkowana

Wys. x szer. w mm

130 x 255 do użytku z UK510S 1 UZ510M 2CPX030872R9999

255 x 255 do użytku z UK520S 1 UZ520M 2CPX030873R9999

380 x 255 do użytku z UK530S 1 UZ530M 2CPX030874R9999

505 x 255 UK540S 1 UZ540M 2CPX030875R9999

Perforowana płyta montażowa do szafek do urządzeń multimedialnych

Wys. x szer. w mm  

447 x 227 UZM530MV 1 UZ530L 2CPX030992R9999

572 x 227 do użytku z UZM540MV 1 UZ540L 2CPX030993R9999

Zamknięcie wtykowe 

Kolor: biały

1 UZ2 2CPX030885R9999

Zamknięcie z zamkiem 

z 2 kluczami

1 UZ1 2CPX030870R9999

Zaślepka do zakrywania otworu na aparaturę, 5 szt. 

Kolor: biały, RAL 9016

5 ZA3P5 2CPX062385R9999

Przepust kablowy do szafki naściennej

Górny lub dolny, od 1 do 4 rzędów

1 UZ5 2CPX030871R9999

Przegroda pionowa

1-rzędowa 1 UZ51 2CPX030878R9999

2-rzędowa 1 UZ52 2CPX030879R9999

3-rzędowa 1 UZ53 2CPX030880R9999

4-rzędowa 1 UZ54 2CPX030881R9999

Przegroda pozioma 1 UZ84 2CPX030877R9999

 

UZ3

ZA89P20

UZ520M

UZ530L

UZ2

UZ1

ZA3P5

UZ5

UZ52

UZ84

Szafki instalacyjne UK500
Akcesoria
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Szafki instalacyjne UK500
Planowanie, montaż i wymiary

Wymiary i przestrzeń na okablowanie

Straty mocy i wysokość

DIN 43871 ze wzrostem temperatury T

Typ  Straty mocy (W)  Wysokość 

 T 20 K T 25 K T 30 K w mm

UK51... 10,0 13,0 16,0 250

UK52... 11,5 15,0 19,0 375

UK53... 14,5 19,0 24,0 500

UK54... 16,5 21,5 27,0 625

Wymiary ramki maskującej

Typ Wymiary wewn. Wymiary zewn. Masa 

  Wys. x szer. w mm  Wys. x szer. w mm w kg

BL510 282 x 297 352 x 367 1,5 

BL516C 282 x 297 352 x 367 1,5 

BL517C 282 x 297 352 x 367 1,5 

BL517C 282 x 297 352 x 367 1,5 

BL510K 282 x 297 352 x 367 1,5 

BL520 407 x 297 477 x 367 1,9 

BL526C 407 x 297 477 x 367 1,9

BL527C 407 x 297 477 x 367 1,9

BL528C 407 x 297 477 x 367 1,9

BL520K 407 x 297 477 x 367 1,9

BL530 532 x 297 602 x 367 2,3 

BL536C 532 x 297 602 x 367 2,3

BL537C 532 x 297 602 x 367 2,3

BL538C 532 x 297 602 x 367 2,3

BL530K 532 x 297 602 x 367 2,3

BL530L 532 x 297 602 x 367 2,3

BL540 657 x 297 727 x 367 2,7 

BL546C 657 x 297 727 x 367 2,7

BL547C 657 x 297 727 x 367 2,7

BL548C 657 x 297 727 x 367 2,7

BL540K 657 x 297 727 x 367 2,7

BL540L 657 x 297 727 x 367 2,7 

 

15
0

1 
RE

250

30
0

2 
RE

250

12
5

45
0

3 
RE

250

12
5

12
5

60
0

4 
RE

250

12
5

12
5

12
5

Skrzynka naścienna

P
ły

ta
 m

o
n

ta
żo

w
a

11
,5

Przestrzeń na okablowanie

12 modułów (space unit, SU) 1,5 SU

Wymiary w mm

W
ym

ia
r 

w
ew

n
ęt

rz
n

y

W
ym

ia
r 

ze
w

n
ęt

rz
n

y



1

Szafki instalacyjne | 2CPC 000 186 C0201    1/29

Szafki instalacyjne UK500
Planowanie, montaż i wymiary 

Grubość szkła

Panel sterowania 

Typ A B C 

FPT510 278 374 362

FPT520 403 374 487 

FPT530 528 374 612

Drzwiczki z ramką na obrazek 

Typ A B C D E F 

BL521D 417 308 402 293 487 378

BL531D 542 308 526 293 612 378

BL527D 456 343 441 328 487 374

BL537D 581 343 566 328 612 374

Przestrzeń 

użyteczna

Wymiary w mm
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Tablice rozdzielcze
Do montażu natynkowego, podtynkowego i w karton-gipsie
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Tablice rozdzielcze
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*W połączeniu z zestawem do montażu w karton-gipsie ZKV200P4

Tablice rozdzielcze
Do montażu natynkowego, podtynkowego i w karton-gipsie*

Przyjazne dla użytkownika
Nowe tablice rozdzielcze, zaprojektowane w bliskiej 
współpracy z elektroinstalatorami, wyróżniają się zupełnie 
nowymi rozwiązaniami. Podczas codziennej pracy 
użytkownicy docenią elastyczność i szybkość montażu.

Szeroka gama produktów — dla budynków handlowych, 
przemysłowych czy mieszkalnych — zapewnia rozwiązanie 
do każdego rodzaju montażu: podtynkowego, naściennego 
i w płycie kartonowo-gipsowej. 
Wszystkie szafki mają podwójną izolację. Jako wyposażenie 
dodatkowe dostępny jest zestaw do uziemienia. Zależnie 
od wykonania dostępne są stopnie ochrony od IP31 do IP43.
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Tablice rozdzielcze
Do montażu natynkowego, podtynkowego i w karton-gipsie*

Przekonująca stylistyka
Tablice rozdzielcze z lekko pochylonymi bokami, białą 
obudową i przemyślanym systemem zamknięcia wyznaczają 
nowe standardy — nie tylko pod względem wzornictwa, ale 
także stabilności osiąganej dzięki specjalnej technice gięcia.

STRIEBEL & JOHN oferuje dodatkowo drzwi w formie ramki 
na obrazek dla szafek o szerokości dwóch pól i wysokości 
czterech rzędów — w stylistyce „addition line” znanej z serii 
UK500.

Dla budynków o charakterze przemysłowym i handlowym 
dostępne są również panele sterowania, które mogą być 
dostarczane w wersji do wykończenia i oprzewodowania 
przez użytkownika lub z oprzewodowaniem i nadrukiem 
według wymagań klienta.

*W połączeniu z zestawem do montażu w karton-gipsie ZKV200P4

Lekko nachylone boki — elegancki 
i atrakcyjny wygląd

Perfekcja w każdym szczególe
Kompaktowa tablica rozdzielcza do montażu naściennego 
umożliwia wprowadzenie kabli od góry, od dołu oraz z tyłu. 
Wszystkie tablice rozdzielcze do montażu natynkowego 
są wyposażone w jeden zintegrowany wpuszczony przepust 
membranowy na szerokość jednej kolumny od góry każdego 
pola. Umożliwia to szybką i łatwą instalację oraz poprawia 
efekt wizualny.

Kolejnym standardowym elementem jest grzebień 
zabezpieczający przed naciąganiem przewodów na górze 
i dole każdego pola, ułatwiający oprzewodowanie wszystkich 
szafek natynkowych i podtynkowych. 

Wyjątkowa elastyczność i szybkość montażu 
Wszystkie podtynkowe tablice rozdzielcze można 
zamontować w karton-gipsie, wykonując kilka prostych 
czynności przy użyciu zestawów do montażu w karton-gipsie, 
dostępnych jako akcesoria.

Korzyści z tego przemyślanego rozwiązania odnoszą nie tylko 
elektroinstalatorzy, ale także hurtownicy, ponieważ nie trzeba 
już magazynować dwóch różnych szafek, za to można 
dostarczać jedną szafkę do dwóch zastosowań.

Wystarczy włożyć zestaw do montażu w karton-gipsie 
ZKV200P4, przymocować go i gotowe.

Zintegrowany grzebień zabezpiecza-
jący przed naciąganiem przewodów,  
przestronna szafka natynkowa

Standardowe wyposażenie — 
przepust membranowy od góry



2/4    2CPC 000 186 C0201 | Tablice rozdzielcze

2

Nowe listwy zaciskowe N/PE Quick firmy to rozwiązanie 
przygotowane do spełnienia wymagań w przyszłości. 
Listwy N/PE Quick, zgodne z normą DIN VDE 0100 część 
410 i niezwykle elastyczne pod względem możliwości 
rozbudowy, to nadzwyczajne i przyszłościowe rozwiązanie 
do bezpiecznego i efektywnego łączenia przewodów. 

Zalety produktu
 – Zgodność z normą DIN VDE 0100 część 410 (ochrona 

przed porażeniem prądem elektrycznym) 

 – Elastyczny system zacisków do kilku obwodów N: 
Połączenia śrubowe: 2,5 do 25 mm²  
Zaciski sprężynowe: 1,5 do 4 mm²

 – Optymalne rozwiązanie, jeśli używa się kilku wyłączników 
różnicowo-prądowych 

 – Kombinacja kilku listew zaciskowych Quick na jednym 
wspólnym wsporniku listew Quick 
 

 – Łatwa rozbudowa przy użyciu mostków łączeniowych
 – Precyzyjne przyporządkowanie listew zaciskowych 

(zrozumiałe oznaczenie kolorami: N = niebieski,  
PE = żółto-zielony)

 – Łatwe oznakowanie zacisków (DIN VDE 0603 część 1) przy 
użyciu, samoprzylepnych pasków z numerami 

 – Szeroki zakres zastosowań: nadaje się do użytku w szafkach 
instalacyjnych serii UK500, we wszystkich tablicach 
rozdzielczych oraz we wszystkich szafach licznikowych, 
naściennych i wolnostojących 

 – Nowy system zacisków zastępuje stosowane wcześniej 
szyny zbiorcze N/PE Quick

Elektroinstalatorzy nie muszą już poprzestawać 
na kompromisach. Nowe listwy zaciskowe N/PE Quick 
upraszczają pracę: wystarczy wybrać odpowiednie listwy 
i zamocować je wtykowo. Taki sposób montażu to gwarancja 
przejrzystości i elastyczności. Oznaczenie kolorami ułatwia 
rozpoznawanie elementów nawet w rozbudowanych 
instalacjach. 

Listwy zaciskowe N/PE Quick
Znormalizowane, przyszłościowe, wszechstronne
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Listwy zaciskowe N/PE Quick
Kompletna rodzina produktów

Czystość i porządek podczas montażu 
Każdy chciałby mieć taki porządek w tablicy rozdzielczej: 
wszystkie listwy zaciskowe Quick montuje się obok siebie 
na jednym wsporniku, uwzględniając znormalizowane  
oznaczenia kolorami. 

Konfiguracja oparta na potrzebach
Modułowy charakter nowej serii oraz bardzo szeroka gama 
produktów pozwalają na dostosowanie nowych rozwiązań 
do rzeczywistych potrzeb. 
Na jednym wsporniku umieścić można różne listwy zaciskowe 
Quick.

Elastyczne z założenia
Potrzebna jest dłuższa listwa zaciskowa N? Nie ma problemu. 
Poszczególne listwy zaciskowe Quick można łączyć 
za pomocą mostków łączeniowych, co jest ekonomicznym 
sposobem na zachowanie zgodności z wymaganiami 
technicznymi normy IEC 60364-4-41 oraz DIN VDE 0100 
część 410. W tym zastosowaniu, jak i w innych instalacjach, 
kluczową przewagę daje ogromna elastyczność nowej 
serii. Wiele możliwości zyskuje się, stosując łącznie listew 
zaciskowych o różnej liczbie zacisków. 

Listwy zaciskowe N Quick

1 x 25 mm2 + 5  x 1,5 - 4 mm2

2 x 25 mm2 + 8  x 1,5 - 4 mm2

3 x 25 mm2 + 11 x 1,5 - 4 mm2

4 x 25 mm2 + 14 x 1,5 - 4 mm2

5 x 25 mm2 + 17 x 1,5 - 4 mm2

6 x 25 mm2 + 20 x 1,5 - 4 mm2

0 x 25 mm2 + 5 x 1,5 - 4 mm2

Listwy zaciskowe PE Quick

1 x 25 mm2 + 5  x 1,5 - 4 mm2

2 x 25 mm2 + 8  x 1,5 - 4 mm2

3 x 25 mm2 + 11 x 1,5 - 4 mm2

4 x 25 mm2 + 14 x 1,5 - 4 mm2

5 x 25 mm2 + 17 x 1,5 - 4 mm2

6 x 25 mm2 + 20 x 1,5 - 4 mm2
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Tablice rozdzielcze  
z panelami i drzwiczkami

Tablice rozdzielcze z panelami i drzwiczkami

Rozstaw szyn DIN: 125 mm lub 150 mm

In do 125 A

DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500)

Stopień ochrony IP43 (AT)

Stopień ochrony IP31 (U)

Klasa ochronności II, podwójna izolacja

Klasa ochronności I, uziemienie w połączeniu z zestawem do uziemienia (wyposażenie dodatkowe)

 Zainstalowane panele rozdzielcze można zdemontować w celu doposażenia i okablowania 

Pokrywy tablic rozdzielczych U i AT są wykonane z polistyrenu 

Panele na urządzenia mocowane na szynie DIN są wyposażone w listwy przyłączowe N/PE Quick  

Odstęp między szynami DIN: 125 mm lub 150 mm 

Obudowy i drzwiczki wykonane z blachy stalowej, 1 mm 

Kolor: biały, RAL 9016

Szerokość co najmniej 3 kolumn: drzwi dwuskrzydłowe

Z nowymi listwami przyłączowymi N/PE Quick do paneli na urządzenia mocowane na szynie

Bez listew przyłączowych N/PE Quick do paneli z miejscem na okablowanie lub z płytami montażowymi

Panele pod zaciski wyposażone są w szyny DIN z izolacją (bez listew przyłączowych N/PE Quick) (K)

Panele z płytami montażowymi (bez listew przyłączowych N/PE Quick) (M)

Zestaw do montażu w karton-gipsie do wykonań podtynkowych (wyposażenie dodatkowe)

Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu

Z jednym zintegrowanym przepustem membranowym na szerokość jednej kolumny od góry (AT)

Z systemem oznakowania 

Ramka maskująca z regulacją w przypadku nierównych powierzchni (U)

Pokrywy przepustów kablowych (wyposażenie dodatkowe)
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Tablice rozdzielcze — puste szafki bez drzwiczek

Przygotowane do wyposażenia modułami CombiLine-M

In do 125 A

DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500)

Stopień ochrony bez drzwiczek IP30 (AL i UL)

Stopień ochrony z drzwiczkami IP43 (AL)

Stopień ochrony z drzwiczkami IP31 (UL)

Klasa ochronności II, podwójna izolacja

Klasa ochronności I, uziemienie w połączeniu z zestawem do uziemienia (wyposażenie dodatkowe)

Obudowa wykonana z blachy stalowej cienkiej, 1 mm 

Kolor: biały, RAL 9016

Panele do urządzeń multimedialnych (wyposażenie dodatkowe)

Ramka maskująca z drzwiczkami z blachy stalowej cienkiej (wyposażenie dodatkowe)

Ramka maskująca z drzwiczkami przezroczystymi (wyposażenie dodatkowe)

Drzwiczki z blachy stalowej cienkiej (wyposażenie dodatkowe)

Drzwiczki przezroczyste (wyposażenie dodatkowe)

Pokrywy przepustów kablowych (wyposażenie dodatkowe)

 Zestaw do montażu w karton-gipsie do wykonań podtynkowych (wyposażenie dodatkowe)

Bez listew N/PE Quick

Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu

Z jednym zintegrowanym przepustem membranowym na szerokość jednej kolumny od góry (AL)

Tablice rozdzielcze 
Puste szafki bez drzwiczek
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Tablice rozdzielcze 
Nowe listwy zaciskowe N/PE Quick

Artykuł Typ

Wyposażenie z nowymi listwami przyłączowymi 
N/PE Quick

Tablice rozdzielcze* 

Wsporniki listew zaciskowych N/PE Quick ZK13 1 szt.

Listwa zaciskowa N Quick ZK82B 1 szt.

ZK113B 1 szt.

Listwa zaciskowa PE Quick ZK175G 1 szt.

*W zakresie dostawy paneli rozdzielczych do urządzeń mocowanych na szynie

Tablice rozdzielcze, IP43 (AT), IP31(U) - , . * ; *1

In do 125 A

DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500)

 Zainstalowane panele rozdzielcze można zdemontować w celu doposażenia i okablowania 

Odstęp między szynami DIN: 125 mm lub 150 mm 

Obudowy i drzwiczki wykonane z blachy stalowej cienkiej, 1 mm 

Kolor: biały, RAL 9016

Szerokość co najmniej 3 kolumn: Drzwi dwuskrzydłowe 

Z nowymi listwami zaciskowymi N/PE Quick do paneli na urządzenia mocowane na szynie

Bez listew N/PE Quick do paneli z miejscem na okablowanie lub z płytami montażowymi

Z grzebieniem zabezpieczającym przed wyciągnięciem przewodu

Z jednym zintegrowanym przepustem membranowym na szerokość jednej kolumny od góry (AT)

Z systemem oznakowania 

Ramka maskująca z regulacją w przypadku nierównych powierzchni (U)
* W połączeniu z zestawem do uziemienia 
*1 *W połączeniu z zestawem do montażu w karton-gipsie ZKV200P4
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Listwy zaciskowe N/PE Quick
Akcesoria 

Artykuł

Liczba 
zacisków
1,5–4 mm2

Liczba 
zacisków
2,5–25 mm2

Wymiary 
zewnętrzne
Wys. x szer. 
x gł. 
w mm Szt. Typ Nr kat. Cena

 

Listwy zaciskowe N Quick

Do wsporników listew 

przyłączowych Quick

5 0 23 x 32 x 21 1 ZK50B 2CPX062750R9999

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51B 2CPX062751R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82B 2CPX062752R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113B 2CPX062753R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144B 2CPX062754R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175B 2CPX062755R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206B 2CPX062756R9999

Listwa zaciskowa  

N Quick z adapterem ZK15  

Do mocowania na szynie DIN

5 0 28 x 39 x 25 1 ZK50BT 2CPX062745R9999

Listwy zaciskowe 

PE Quick

Do wsporników listew Quick

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51G 2CPX062757R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82G 2CPX062758R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113G 2CPX062759R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144G 2CPX062760R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175G 2CPX062761R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206G 2CPX062762R9999

Mostki łączeniowe 

Do listew Quick

10 ZK10P10 2CPX062763R9999

Wsporniki listew Quick 

Do tablic rozdzielczych AT/U

Użyteczna szerokość do listew zaciskowych Quick: 214 mm

1 ZK13 2CPX064982R9999

Adapter do ZK50B 

Po zamocowaniu listwy zaciskowej N Quick ZK50B w adapterze ZK15 uzyskuje 

się listwę ZK50BT do montażu na szynie DIN 

1 ZK15 2CPX064984R9999

ZK113B

ZK50BT

ZK113G

ZK10P10

ZK13

ZK15
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Tablice rozdzielcze natynkowe AT
Z polami i drzwiczkami z blachy stalowej

PW GU SU

Wymiary zewnętrzne

Typ Nr kat. CenaWys. x szer. x gł. w mm

Do urządzeń mocowanych na szynie, odstęp rozstaw szyn DIN: 125 mm, z przepustami membranowymi

1 3 36 524 x 324 x 140 AT31 2CPX030099R9999

4 48 674 x 324 x 140 AT41 2CPX030121R9999

5 60 824 x 324 x 140 AT51 2CPX030124R9999

6 72 974 x 324 x 140 AT61 2CPX030130R9999

2 2 48 374 x 574 x 140 AT22E 2CPX071740R9999

4 96 674 x 574 x 140 AT42 2CPX030122R9999

5 120 824 x 574 x 140 AT52 2CPX030125R9999

6 144 974 x 574 x 140 AT62 2CPX030131R9999

7 168 1124 x 574 x 140 AT72 2CPX030134R9999

2 (1/1) 3 72 524 x 574 x 140 AT32 2CPX030120R9999

4 96 674 x 574 x 140 AT42/2 2CPX030138R9999

5 120 824 x 574 x 140 AT52/2 2CPX030139R9999

3 (2/1) 4 144 674 x 824 x 140 AT43 2CPX030123R9999

5 180 824 x 824 x 140 AT53 2CPX030127R9999

6 216 974 x 824 x 140 AT63E 2CPX071751R9999

4 (2/2) 5 240 824 x 1074 x 140 AT54E 2CPX071748R9999

 > Akcesoria: pokrywy przepustów kablowych — zobacz strona 2/16

AT31

AT42

AT42/2

AT53

AT54E
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Tablice rozdzielcze natynkowe AT
Z polami i drzwiczkami z blachy stalowej

PW GU SU

Wymiary zewnętrzne

Typ Nr kat. CenaWys. x szer. x gł. w mm

Do urządzeń mocowanych na szynie, rozstaw szyn DIN: 150 mm, z przepustami membranowymi

1 3 36 674 x 324 x 140 AT41R3 2CPX071681R9999

4 48 824 x 324 x 140 AT51R4 2CPX071684R9999

5 60 974 x 324 x 140 AT61R5 2CPX071688R9999

2 2 48 524 x 574 x 140 AT32R2 2CPX071680R9999

3 72 674 x 574 x 140 AT42R3 2CPX071682R9999

4 96 824 x 574 x 140 AT52R4 2CPX071685R9999

5 120 974 x 574 x 140 AT62R5 2CPX071689R9999

6 144 1124 x 574 x 140 AT72R6 2CPX071691R9999

3 (2/1) 3 108 674 x 824 x 140 AT43R3 2CPX071683R9999

4 144 824 x 824 x 140 AT53R4 2CPX071686R9999

5 180 974 x 824 x 140 AT63R5 2CPX071690R9999

6 216 1124 x 824 x 140 AT73R6 2CPX071692R9999

4 (2/2) 4 192 824 x 1074 x 140 AT54R4 2CPX071687R9999

Do urządzeń mocowanych na szynie, rozstaw szyn DIN: 150 mm, z przepustem z blachy stalowej

1 3 36 674 x 324 x 140 AT41R3IE 2CPX071681R9999

4 48 824 x 324 x 140 AT51R4IE 2CPX071684R9999

5 60 974 x 324 x 140 AT61R5IE 2CPX071576R9999

2 2 48 524 x 574 x 140 AT32R2IE 2CPX071680R9999

3 72 674 x 574 x 140 AT42R3IE 2CPX071682R9999

4 96 824 x 574 x 140 AT52R4IE 2CPX071685R9999

5 120 974 x 574 x 140 AT62R5IE 2CPX071689R9999

6 144 1124 x 574 x 140 AT72R6IE 2CPX071691R9999

3 (2/1) 3 108 674 x 824 x 140 AT43R3IE 2CPX071683R9999

4 144 824 x 824 x 140 AT53R4IE 2CPX071686R9999

5 180 974 x 824 x 140 AT63R5IE 2CPX071690R9999

6 216 1124 x 824 x 140 AT73R6IE 2CPX071692R9999

4 (2/2) 4 192 824 x 1074 x 140 AT54R4IE 2CPX071687R9999

 > Akcesoria: pokrywy przepustów kablowych — zobacz strona 2/16

AT41R3

AT42R3

AT53R4

AT54R4

AT41R3IE

AT42R3IE

AT53R4IE

AT54R4IE
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Tablice rozdzielcze natynkowe AT
Z polami i drzwiczkami z blachy stalowej

PW GU SU

Wymiary zewnętrzne

Typ Nr kat. CenaWys. x szer. x gł. w mm

Do urządzeń i zacisków mocowanych na szynie, rozstaw szyn DIN: 125 mm

2 5 120 824 x 574 x 140 AT52K 2CPX030126R9999

6 144 974 x 574 x 140 AT62K 2CPX030132R9999

7 168 1124 x 574 x 140 AT72K 2CPX030135R9999

3 (2/1) 5 180 824 x 824 x 140 AT53K 2CPX030128R9999

6 216 974 x 824 x 140 AT63K 2CPX030133R9999

7 252 1124 x 824 x 140 AT73K 2CPX030136R9999

4 (2/2) 5 240 824 x 1074 x 140 AT54K 2CPX030129R9999

6 288 974 x 1074 x 140 AT64K 2CPX030137R9999

Do urządzeń mocowanych na szynie i płyt montażowych, rozstaw szyn DIN: 125 mm

M

2 (1/1) 4 96 674 x 574 x 140 AT42M 2CPX030148R9999

M

3 (2/1) 5 180 824 x 824 x 140 AT53M 2CPX030149R9999

Do urządzeń mocowanych na szynie i modułów pola pomiarowego, rozstaw szyn DIN: 125 mm

2 (1/1) 3 72 524 x 574 x 140 AT32EP 2CPX071760R9999

2 (1/1) 4 96 674 x 574 x 140 AT42EP 2CPX071761R9999

2 (1/1) 5 120 824 x 574 x 140 AT52EP 2CPX071762R9999

 > Akcesoria: pokrywy przepustów kablowych — zobacz strona 2/16

AT52K

AT53K

AT64K

AT42M

AT53M

AT32EP

AT42EP

AT52EP
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Wymiary zewnętrzne

Typ Nr kat. CenaWys. x szer. x gł. w mm

Do urządzeń mocowanych na szynie, rozstaw szyn DIN: 125 mm

1 4 48 674 x 324 x 140 AT41TE 2CPX071585R9999

5 60 824 x 324 x 140 AT51TE 2CPX071587R9999

6 72 974 x 324 x 140 AT61TE 2CPX071589R9999

2 (1/1) 3 72 524 x 574 x 140 AT32TE 2CPX071584R9999

2 4 96 674 x 574 x 140 AT42TE 2CPX071586R9999

5 120 824 x 574 x 140 AT52TE 2CPX071588R9999

6 144 974 x 574 x 140 AT62TE 2CPX071590R9999

Do urządzeń mocowanych na szynie, rozstaw szyn DIN: 150 mm

1 3 36 674 x 324 x 140 AT41TR3 2CPX071695R9999

4 48 824 x 324 x 140 AT51TR4 2CPX071698R9999

5 60 974 x 324 x 140 AT61TR5 2CPX071702R9999

2 2 48 524 x 574 x 140 AT32TR2 2CPX071694R9999

3 72 674 x 574 x 140 AT42TR3 2CPX071696R9999

4 96 824 x 574 x 140 AT52TR4 2CPX071699R9999

5 120 974 x 574 x 140 AT62TR5 2CPX071703R9999

6 144 1124 x 574 x 140 AT72TR6 2CPX071705R9999

3 (2/1) 3 108 674 x 824 x 140 AT43TR3 2CPX071697R9999

4 144 824 x 824 x 140 AT53TR4 2CPX071700R9999

5 180 974 x 824 x 140 AT63TR5 2CPX071704R9999

6 216 1124 x 824 x 140 AT73TR6 2CPX071706R9999

4 (2/2) 4 192 82 x 1074 x 140 AT54TR4 2CPX071701R9999

 > Akcesoria: pokrywy przepustów kablowych — zobacz strona 2/16 

AT41TE

AT32TE

AT52TE

AT41TR3

AT52TR4

AT63TR5

AT54TR4

Tablice rozdzielcze natynkowe AT
Z polami i drzwiczkami przezroczystymi
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Tablice rozdzielcze natynkowe AT
Puste szafki bez drzwiczek

PW GU SU

Wymiary zewnętrzne

Typ Nr kat. CenaWys. x szer. x gł. w mm

1 3 31 524 x 324 x 140 AL31 2CPX030770R9999

4 72 674 x 324 x 140 AL41 2CPX030772R9999

5 60 824 x 324 x 140 AL51 2CPX030775R9999

6 72 974 x 324 x 140 AL61 2CPX030779R9999

2 2 48 374 x 574 x 140 AL22 2CPX030769R9999

3 72 524 x 574 x 140 AL32 2CPX030771R9999

4 96 674 x 574 x 140 AL42 2CPX030773R9999

5 120 824 x 574 x 140 AL52 2CPX030776R9999

6 144 974 x 574 x 140 AL62 2CPX030780R9999

7 168 1124 x 574 x 140 AL72 2CPX030783R9999

3 4 144 674 x 842 x 140 AL43 2CPX030774R9999

5 180 824 x 824 x 140 AL53 2CPX030777R9999

6 216 974 x 824 x 140 AL63 2CPX030781R9999

7 252 1124 x 824 x 140 AL73 2CPX030781R9999

4 5 240 824 x 1074 x 140 AL54 2CPX030778R9999

6 288 974 x 1074 x 140 AL64 2CPX030782R9999

 > Akcesoria: drzwiczki szafek — zobacz strona 2/15 
 > Akcesoria: pokrywy przepustów kablowych — zobacz strona 2/16

AL31

AL42

AL53

AL64
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Tablice rozdzielcze natynkowe AT
Akcesoria — drzwiczki szafek

PW GU Do użytku z... Typ Nr kat. Cena

Drzwiczki z blachy stalowej

1 3 AL31 T100 2CPX062057R9999

4 AL41 T10 2CPX062059R9999

5 AL51 T11 2CPX062062R9999

6 AL61 T12 2CPX062066R9999

2 2 AL22 T220 2CPX062056R9999

3 AL32 T200 2CPX062058R9999

4 AL42 T20 2CPX062060R9999

5 AL52 T21 2CPX062063R9999

6 AL62 T22 2CPX062067R9999

7 AL72 T23 2CPX062070R9999

3* 4 AL43 T30 2CPX062061R9999

5 AL53 T31 2CPX062064R9999

6 AL63 T32 2CPX062068R9999

7 AL73 T33 2CPX062071R9999

4* 5 AL54 T41 2CPX062065R9999

6 AL64 T42 2CPX062069R9999

Drzwiczki przezroczyste

1 3 AL31 TTS100 2CPX062021R9999

4 AL41 TTS10 2CPX062026R9999

5 AL51 TTS11 2CPX062031R9999

6 AL61 TTS12 2CPX062036R9999

2 3 AL32 TTS200 2CPX062022R9999

4 AL42 TTS20 2CPX062027R9999

5 AL52 TTS21 2CPX062032R9999

6 AL62 TTS22 2CPX062037R9999

7 AL72 TTS23 2CPX062042R9999

3* 4 AL43 TTS30 2CPX062028R9999

5 AL53 TTS31 2CPX062033R9999

6 AL63 TTS32 2CPX062038R9999

7 AL73 TTS33 2CPX062043R9999

4* 5 AL54 TTS41 2CPX062034R9999

6 AL64 TTS42 2CPX062039R9999

 * Od szerokości 3 kolumn: drzwi dwuskrzydłowe

T20

TTS42
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Tablice rozdzielcze natynkowe AT i AL
Akcesoria — pokrywy przepustów kablowych

Artykuł Typ Nr kat. Cena

Pokrywy przepustów kablowych

Z płytami końcowymi i wspornikami montażowymi  

Kolor RAL 9016, dostosowany do koloru szafek

Szerokość panelu 1, szerokość = 300 mm KB19 2CPX044049R9999

Szerokość panelu 2, szerokość = 550 mm KB29 2CPX044050R9999

Szerokość panelu 3, szerokość = 800 mm KB39 2CPX044051R9999

Szerokość panelu 4 = 1050 mm KB49 2CPX044052R9999

Profil

Kolor: RAL 9016, szerokość 2000 mm

KB219 2CPX044055R9999

Płyta końcowa lewa/prawa 

Kolor: RAL 9016

KBS9 2CPX044057R9999

Wsporniki montażowe KBW1 2CPX044058R9999

KB19

KB219 

KBS9

KBW1

Po zmianie ustawienia profilu pokrywę 
przepustów kablowych można 
wykorzystać także do płytkich tablic 
rozdzielczych.

Przekrój 
Pokrywa przepustów kablowych

15
0

10
0

110

70
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Podtynkowe tablice rozdzielcze U
Z polami i drzwiczkami z blachy stalowej

PW GU SU

Wymiary wycięcia w ścianie Wymiary ramki maskującej

Typ Nr kat. CenaWys. x szer. x gł. w mm Wys. x szer. x gł. w mm

Do urządzeń mocowanych na szynie, rozstaw szyn DIN: 125 mm

1 4 48 684 x 310 x 120 694 x 354 x 27 U41 2CPX030101R9999

5 60 834 x 310 x 120 844 x 354 x 27 U51 2CPX030104R9999

6 72 984 x 310 x 120 994 x 354 x 27 U61 2CPX030110R9999

2 4 96 684 x 560 x 120 694 x 604 x 27 U42 2CPX030102R9999

5 120 834 x 560 x 120 844 x 604 x 27 U52 2CPX030105R9999

6 144 984 x 560 x 120 994 x 604 x 27 U62 2CPX030111R9999

7 168 1134 x 560 x 120 1144 x 604 x 27 U72 2CPX030114R9999

2 (1/1) 3 72 534 x 560 x 120 544 x 604 x 27 U32 2CPX030100R9999

4 96 684 x 560 x 120 694 x 604 x 27 U42/2 2CPX030118R9999

5 120 834 x 560 x 120 844 x 604 x 27 U52/2 2CPX030119R9999

3 (2/1) 4 144 684 x 810 x 120 694 x 854 x 27 U43 2CPX030103R9999

5 180 834 x 810 x 120 844 x 854 x 27 U53 2CPX030107R9999

6 216 984 x 810 x 120 994 x 854 x 27 U63E 2CPX071787R9999

4 (2/2) 5 240 834 x 1060 x 120 844 x 1104 x 27 U54E 2CPX071784R9999

Do urządzeń mocowanych na szynie, rozstaw szyn DIN: 150 mm

1 3 36 684 x 310 x 120 694 x 354 x 27 U41R3 2CPX071708R9999

4 48 834 x 310 x 120 844 x 354 x 27 U51R4 2CPX071711R9999

5 60 984 x 310 x 120 994 x 354 x 27 U61R5 2CPX071715R9999

2 2 48 534 x 560 x 120 544 x 604 x 27 U32R2 2CPX071707R9999

3 72 684 x 560 x 120 694 x 604 x 27 U42R3 2CPX071709R9999

4 96 834 x 560 x 120 844 x 604 x 27 U52R4 2CPX071712R9999

5 120 984 x 560 x 120 994 x 604 x 27 U62R5 2CPX071716R9999

6 144 1134 x 560 x 120 1144 x 604 x 27 U72R6 2CPX071718R9999

3 (2/1) 3 108 684 x 810 x 120 694 x 854 x 27 U43R3 2CPX071710R9999

4 144 834 x 810 x 120 844 x 854 x 27 U53R4 2CPX071713R9999

5 180 984 x 810 x 120 994 x 854 x 27 U63R5 2CPX071717R9999

6 216 1134 x 810 x 120 1144 x 854 x 27 U73R6 2CPX071719R9999

4 (2/2) 4 192 834 x 1060 x 120 844 x 1104 x 27 U54R4 2CPX071714R9999

U41

U52

U42/2

U53

U54E

U41R3

U42R3

U53R4

U54R4
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Podtynkowe tablice rozdzielcze U
Z polami i drzwiczkami z blachy stalowej

PW GU SU

Wymiary wycięcia w ścianie Wymiary ramki maskującej

Typ Nr kat. CenaWys. x szer. x gł. w mm Wys. x szer. x gł. w mm

Do urządzeń i zacisków mocowanych na szynie, rozstaw szyn DIN: 125 mm

2 5 120 834 x 560 x 120 844 x 604 x 27 U52K 2CPX030106R9999

6 144 984 x 560 x 120 994 x 604 x 27 U62K 2CPX030112R9999

7 168 1134 x 560 x 120 1144 x 604 x 27 U72K 2CPX030115R9999

3 (2/1) 5 180 834 x 810 x 120 844 x 854 x 27 U53K 2CPX030108R9999

6 216 984 x 810 x 120 994 x 854 x 27 U63K 2CPX030113R9999

7 252 1134 x 810 x 120 1144 x 854 x 27 U73K 2CPX030116R9999

4 (2/2) 5 240 834 x 1060 x 120 844 x 1104 x 27 U54K 2CPX030109R9999

6 288 984 x 1060 x 120 994 x 1104 x 27 U64K 2CPX030117R9999

Do urządzeń mocowanych na szynie i płyt montażowych, rozstaw szyn DIN: 125 mm

M

2 (1/1) 4 96 684 x 560 x 120 694 x 604 x 27 U42M 2CPX030146R9999

M

3 (2/1) 5 180 834 x 810 x 120 844 x 854 x 27 U53M 2CPX030147R9999

Do urządzeń mocowanych na szynie i modułów pola pomiarowego, rozstaw szyn DIN: 125 mm

1 5 60 834 x 310 x 120 844 x 354 x 27 U51EP 2CPX071564R9999

2 (1/1) 3 72 534 x 560 x 120 544 x 604 x 27 U32EP 2CPX071560R9999

2 (1/1) 4 96 684 x 560 x 120 694 x 604 x 27 U42EP 2CPX071561R9999

2 (1/1) 5 120 834 x 560 x 120 844 x 604 x 27 U52EP 2CPX071562R9999

U52K

U53K

U54K

U42M

U53M

U51EP

U32EP

U42EP

U52EP
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PW GU SU

Wymiary wycięcia w ścianie Wymiary ramki maskującej

Typ Nr kat. CenaWys. x szer. x gł. w mm Wys. x szer. x gł. w mm

Do urządzeń mocowanych na szynie, rozstaw szyn DIN: 125 mm

1 4 48 684 x 310 x 120 694 x 354 x 27 U41TE 2CPX071592R9999

5 60 834 x 310 x 120 844 x 354 x 27 U51TE 2CPX071594R9999

6 72 984 x 310 x 120 994 x 354 x 27 U61TE 2CPX071596R9999

2 (1/1) 3 72 534 x 560 x 120 544 x 604 x 27 U32TE 2CPX071591R9999

2 4 96 684 x 560 x 120 694 x 604 x 27 U42TE 2CPX071593R9999

5 120 834 x 560 x 120 844 x 604 x 27 U52TE 2CPX071595R9999

6 144 984 x 560 x 120 994 x 604 x 27 U62TE 2CPX071597R9999

Do urządzeń mocowanych na szynie, rozstaw szyn DIN: 150 mm

1 3 36 684 x 310 x 120 694 x 354 x 27 U41TR3 2CPX071722R9999

4 48 834 x 310 x 120 844 x 354 x 27 U51TR4 2CPX071725R9999

5 60 984 x 310 x 120 994 x 354 x 27 U61TR5 2CPX071729R9999

2 2 48 534 x 560 x 120 544 x 604 x 27 U32TR2 2CPX071721R9999

3 72 684 x 560 x 120 694 x 604 x 27 U42TR3 2CPX071723R9999

4 96 834 x 560 x 120 844 x 604 x 27 U52TR4 2CPX071726R9999

5 120 984 x 560 x 120 994 x 604 x 27 U62TR5 2CPX071730R9999

6 144 1134 x 560 x 120 1144 x 604 x 27 U72TR6 2CPX071733R9999

3 (2/1) 3 108 684 x 810 x 120 694 x 854 x 27 U43TR3 2CPX071724R9999

4 144 834 x 810 x 120 844 x 854 x 27 U53TR4 2CPX071727R9999

5 180 984 x 810 x 120 994 x 854 x 27 U63TR5 2CPX071731R9999

6 216 1134 x 810 x 120 1144 x 854 x 27 U73TR6 2CPX071734R9999

4 (2/2) 4 192 834 x 1060 x 120 844 x 1104 x 27 U54TR4 2CPX071728R9999

U41TE

U32TE

U42TE

U41TR3

U42TR3

AT53TR4

U54TR4

Podtynkowe tablice rozdzielcze U
Z polami i drzwiczkami przezroczystymi
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PW GU SU

Wymiary wycięcia w ścianie Wymiary ramki maskującej

Typ Nr kat. CenaWys. x szer. x gł. w mm Wys. x szer. x gł. w mm

Z drzwiczkami z ramką na obrazek, anodowane aluminium, rozstaw szyn DIN: 125 mm

2 4 96 684 x 560 x 120 716 x 625 x 25 U42D 2CPX038152R9999

Z panelem sterowania, bez nadruku i okablowania, panel rozdzielczy bez pokrywy i szyny N/PE

2 4 96 684 x 560 x 120 716 x 625 x 25 U42FPT 2CPX038151R9999

U42D

U42FPT

Podtynkowe tablice rozdzielcze U
Z polami i drzwiczkami z ramką na obrazek

Przykładowy panel sterowania 
ze schematem i wskaźnikami 
świetlnymi (standardowo dostarczany 
bez nadruku/okablowania)

Przykładowe drzwiczki z ramką 
na obrazek (dostawa bez obrazka)
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Podtynkowe tablice rozdzielcze UL 
Puste szafki bez drzwiczek

PW GU SU

Wymiary wycięcia w ścianie

Typ Nr kat. CenaWys. x szer. x gł. w mm

Puste szafki bez drzwiczek

1 4 72 674 x 324 x 140 UL41 2CPX030756R9999

5 60 824 x 324 x 140 UL51 2CPX030759R9999

6 72 974 x 324 x 140 UL61 2CPX030763R9999

2 3 72 524 x 574 x 140 UL32 2CPX030755R9999

4 96 674 x 574 x 140 UL42 2CPX030757R9999

5 120 824 x 574 x 140 UL52 2CPX030760R9999

6 144 974 x 574 x 140 UL62 2CPX030764R9999

7 168 1124 x 574 x 140 UL72 2CPX030767R9999

3 4 144 674 x 842 x 140 UL43 2CPX030758R9999

5 180 824 x 824 x 140 UL53 2CPX030761R9999

6 216 974 x 824 x 140 UL63 2CPX030765R9999

7 252 1124 x 824 x 140 UL73 2CPX030768R9999

4 5 240 824 x 1074 x 140 UL54 2CPX030762R9999

6 288 974 x 1074 x 140 UL64 2CPX030766R9999

 

UL41

UL42

UL43

UL54
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Podtynkowe tablice rozdzielcze UL
Akcesoria — drzwiczki szafek

PW GU

Wymiary ramki maskującej

Do użytku z... Typ Nr kat. CenaWys. x szer. x gł. w mm

Ramka maskująca z drzwiczkami z blachy stalowej, malowana proszkowo, kolor: biały, RAL 9016

1 4 694 x 354 x 27 UL41 BLU41 2CPX031501R9999

5 844 x 354 x 27 UL51 BLU51 2CPX031504R9999

6 944 x 35 x 27 UL61 BLU61 2CPX031508R9999

2 3 544 x 604 x 27 UL32 BLU32 2CPX031500R9999

4 694 x 604 x 27 UL42 BLU42 2CPX031502R9999

5 8440 x 604 x 27 UL52 BLU52 2CPX031505R9999

6 944 x 604 x 27 UL62 BLU62 2CPX031509R9999

7 1144 x 604 x 27 UL72 BLU72 2CPX031511R9999

3*1 4 694 x 854 x 27 UL43 BLU43 2CPX031503R9999

5 844 x 854 x 27 UL53 BLU53 2CPX031506R9999

6 944 x 854 x 27 UL63 BLU63 2CPX031510R9999

7 1144 x 854 x 27 UL73 BLU73 2CPX031512R9999

4*1 5 844 x 1104 x 27 UL54 BLU54 2CPX031507R9999

6 944 x 1104 x 27 UL64 BLU64 2CPX031513R9999

Ramka maskująca z drzwiczkami przezroczystymi

1 4 694 x 354 x 27 UL41 BLT41 2CPX030786R9999

5 844 x 354 x 27 UL51 BLT51 2CPX030789R9999

6 944 x 35 x 27 UL61 BLT61 2CPX030793R9999

2 3 544 x 604 x 27 UL32 BLT32 2CPX030785R9999

4 694 x 604 x 27 UL42 BLT42 2CPX030787R9999

5 8440 x 604 x 27 UL52 BLT52 2CPX030790R9999

6 944 x 604 x 27 UL62 BLT62 2CPX030794R9999

7 1144 x 604 x 27 UL72 BLT72 2CPX030797R9999

3*1 4 694 x 854 x 27 UL43 BLT43 2CPX030788R9999

5 844 x 854 x 27 UL53 BLT53 2CPX030791R9999

6 944 x 854 x 27 UL63 BLT63 2CPX030795R9999

7 1144 x 854 x 27 UL73 BLT73 2CPX030798R9999

4*1 5 844 x 1104 x 27 UL54 BLT54 2CPX030792R9999

6 944 x 1104 x 27 UL64 BLT64 2CPX030796R9999

 * Od szerokości 3 kolumny: drzwi dwuskrzydłowe

BLU42

BLT42
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Panele do urządzeń multimedialnych
Do tablic rozdzielczych AL i UL — puste szafki

Dane techniczne

Do szafek serii AL i UL

Panele do urządzeń multimedialnych z perforowaną płytą montażową 

z blachy stalowej cienkiej bez pokrywy

Z przymocowaną szyną DIN

Uchwyty do mocowania przewodów w komplecie

Szybki montaż urządzeń bez wiercenia

Klasa ochronności zależy od typu i sposobu montażu urządzeń
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Panele do urządzeń multimedialnych
Do tablic rozdzielczych AL i UL — puste szafki

Artykuł Szt. Typ Nr kat. Cena

Panel do urządzeń multimedialnych z perforowaną płytą montażową 

z blachy stalowej cienkiej

Wysokość całkowita 4 GU 1 1MM0A 2CPX030987R9999

Wysokość całkowita 5 GU 1 1MM1A 2CPX030988R9999

Wysokość całkowita 6 GU 1 1MM2A 2CPX030989R9999

Podwójne gniazdo z wkładką na wtyki euro 

Do doprowadzania napięcia 230 V do zasilaczy

1 ZE225 2CPX061177R9999

Wspornik

Do gniazda podwójnego (ZE225)

1 ZX29 2CPX061178R9999

Uchwyt do mocowania przewodów  

28,5 mm 

10 ED44P10 2CPX062335R9999

Adapter

Do przytwierdzenia uchwytów do mocowania przewodów ED44P10 

do perforowanej blaszanej płyty montażowej

10 ED57P10 2CPX061179R9999

Wkręty

M4 x 14 samogwintujące do perforowanej blaszanej płyty montażowej

10 ZX287P10 2CPX061180R9999

1MM0A

ZE225

 ZX29

ED44P10

ED57P10

ZX287P10
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Artykuł Szt. Typ Nr kat. Cena

Zamek standardowy 

W zakresie dostawy

1 ZB113 2CPX038478R9999

Zamek na klucz 

z 2 kluczami

1 ZB111 2CPX038479R9999

Zamek baskwilowy 

W połączeniu z zamkiem standardowym ZB113* (część uziemiająca)  

lub zamknięciem z zamkiem ZB111

Wysokość całkowita 4 GU 1 ZX456 2CPX039586R9999

Wysokość całkowita 5 GU 1 ZX457 2CPX039587R9999

Wysokość całkowita 6 GU 1 ZX458 2CPX039588R9999

Wysokość całkowita 7 GU 1 ZX459 2CPX039589R9999

Zamek baskwilowy 

W połączeniu z ZH203, ZH220, ZH221, ZH222, ZH227, ZH228

Wysokość całkowita 4 GU 1 ZX440 2CPX039570R9999

Wysokość całkowita 5 GU 1 ZX441 2CPX039571R9999

Wysokość całkowita 6 GU 1 ZX442 2CPX039572R9999

Wysokość całkowita 7 GU 1 ZX443 2CPX039573R9999

Zestaw montażowy* 

Do różnych zamków  

w połączeniu z ZH220/ZH221/ZH222

1 ZH800 2CPX038544R9999

 

Szyld zamka

Na klucz dwupiórowy 3 mm (standard) i 5 mm

(element ZH800 należy zamawiać oddzielnie)

1 ZH220 2CPX045700R9999

Pod klucz trójkątny lub kwadratowy oraz pod wkładkę Daimler-Benz  

(element ZH800 należy zamawiać oddzielnie)

1 ZH221 2CPX045701R9999

Do klamki typu okiennego lub drzwiowego  

(element ZH800 należy zamawiać oddzielnie)

1 ZH222 2CPX045702R9999

ZH132

ZH137

ZH130

ZH134

Zamek

Dwupiórowy 3 mm 1 ZH130 2CPX060490R9999

Dwupiórowy 5 mm 1 ZH131 2CPX060491R9999

Trójkątny 7 mm 1 ZH132 2CPX060492R9999

Trójkątny 8 mm 1 ZH133 2CPX060493R9999

Kwadratowy 6 mm 1 ZH134 2CPX060494R9999

Kwadratowy 7 mm 1 ZH135 2CPX060495R9999

Kwadratowy 8 mm 1 ZH136 2CPX060496R9999

Wkładka Daimler-Benz 1 ZH137 2CPX060497R9999

 *W miejscu mocowania zamka na panelu należy zostawić puste co najmniej 2 moduły (35 mm) 

ZB113

ZB111

ZX456

ZX440

ZH800

ZH220 

Tablice rozdzielcze
Akcesoria
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Tablice rozdzielcze
Akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr kat. Cena

 
ZH157

Klucze

Trójkątny 7 mm 1 ZH157 2CPX060657R9999

Trójkątny 8 mm 1 ZH158 2CPX060658R9999

Dwupiórowy 3 mm 1 ZH160 2CPX060660R9999

Dwupiórowy 5 mm 1 ZH161 2CPX060661R9999

Kwadratowy 6 mm 1 ZH162 2CPX060662R9999

Kwadratowy 7 mm 1 ZH163 2CPX060663R9999

Kwadratowy 8 mm 1 ZH164 2CPX060664R9999

Wkładka Daimler-Benz 1 ZH165 2CPX060665R9999

 
ZH91

Klucz uniwersalny 

Dwupiórowy 3 i 5 mm 

Trójkątny 8 mm 

Kwadratowy 6 i 8 mm

1 ZH91 2CPX066091R9999

ZH138 ZH139

Klamka typu okiennego*

Bez zamka 1 ZH138 2CPX060498R9999

Z zamkiem 1 ZH139 2CPX060498R9999

ZH140 ZH141

Klamka typu drzwiowego*

Bez zamka 1 ZH140 2CPX060500R9999

Z zamkiem 1 ZH141 2CPX060501R9999

ZH228

Uchwyt klamkowy z klapką do plombowania*

Do zamka półcylindrycznego 40 mm (30/10) 

1 ZH228 2CPX045709R9999

ZH227

Uchwyt klamkowy z klapką do plombowania*

Z uchwytem do zamka typu Berlin 

1 ZH227 2CPX045708R9999

ZH203

Uchwyt klamkowy z klapką do plombowania*

Z zamknięciem E0 12

1 ZH203 2CPX045707R9999

ZH142

Wkładka ślepa  

Zamiast zamka półcylindrycznego do uchwytu klamkowego ZH228

1 ZH142 2CPX060502R9999

 * W miejscu mocowania zamka na panelu należy zostawić puste co najmniej 2 moduły (35 mm) 
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Tablice rozdzielcze 
Akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr kat. Cena

Zestaw do montażu w karton-gipsie 

Do podtynkowych tablic rozdzielczych 

Grubość ściany: min. 14 mm, maks. 58 mm

1 ZB19 2CPX038187R9999

Zestaw do uziemienia do naściennych tablic rozdzielczych

Do zmiany na klasę ochronności 1

1 ZE11 2CPX038143R9999

Zestaw do uziemienia do podtynkowych tablic rozdzielczych

Do zmiany na klasę ochronności 1

1 ZE12 2CPX038144R9999

Przepust membranowy

Do wprowadzenia przewodów od dołu

1 ZB43 2CPX038183R9999

Przepust nyplowy 1 ZB40 2CPX038195R9999

Przepust zamykający 1 ZB101 2CPX038181R9999

Przepust do osłon (dół) 1 ZB107E 2CPX071211R9999

Przepust do osłon (góra) 1 ZB108E 2CPX071212R9999

Przegrody pionowe  

Między panelami rozdzielczymi, nieodporne na łuk

Wysokość całkowita 3 GU 1 ZX69 2CPX039069R9999

Wysokość całkowita 4 GU 1 ZX70 2CPX039070R9999

Wysokość całkowita 5 GU 1 ZX71 2CPX039071R9999

Wysokość całkowita 6 GU 1 ZX72 2CPX039072R9999

Wysokość całkowita 7 GU 1 ZX73 2CPX039073R9999

Zaślepka wycięcia w pokrywie na aparaty modułowe 

Kolor: RAL 7035

Na 12 modułów (SU), wyłamywane

5 ZA1P5 2CPX062384R9999

50 ZA1P50 2CPX062378R9999

Kieszeń na dokumentację DIN A4

Samoprzylepna, z przezroczystą folią

1 ZA6 2CPX038227R9999

10 ZA6P10 2CPX062380R9999

Samoprzylepna, z przezroczystą folią i wzmocnioną tylną ścianką 10 ZA61P10 2CPX062375R9999

Kieszeń na dokumentację DIN A4

Samoprzylepna

1 ZA13 2CPX038233R9999

10 ZA13P10 2CPX062381R9999

Kieszeń na dokumentację DIN A5

Samoprzylepna

1 ZA5 2CPX038228R9999

10 ZA5P10 2CPX062382R9999

 

Zawias do drzwi (z tworzywa sztucznego) 2 ZX139LR 2CPX039139R9999

ZKV200P4

ZE11

ZE12

ZB43

ZB40

ZB101

ZX69

ZA1P5

ZA6

ZA5

 ZX139LR
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Tablice rozdzielcze
Akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr kat. Cena

Zasuwa do drzwi dwuskrzydłowych 

Do szaf o szerokości co najmniej trzech kolumn

1 ZX464 2CPX039596R9999

Poprzecznica 

Do rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00, szerokość 1 kolumny

1 ZX374 2CPX068079R9999

       

Ramki dopasowujące otwory w pokrywie 

Do rozłącznika bezpiecznikowego 3-bieg. XLP00

Pojedyncza ramka 1 ZH425 2CPX062952R9999

Podwójna ramka 1 ZH426 2CPX062953R9999

Pokrywa maskująca miejsce na 1 rozłącznik 1 ZH428 2CPX062955R9999

Szyna DIN na zaciski

35 x 7,5 mm 

Do montażu wpuszczonego z użyciem wspornika montażowego ZX372P2  

i elementu izolacyjnego ZK90P2

Szerokość 1 kolumny 1 ZX371 2CPX068076R9999

Szerokość 2 kolumn 1 ZX389 2CPX068190R9999

 

Wspornik izolacyjny do szyn DIN 

35 x 7,5 mm z elementami mocującymi

2 ZK90P2 2CPX062426R9999

Szyna DIN 

35 x 7,5 mm

Szerokość 1 kolumny 1 ZX21 2CPX039021R9999

Szerokość 2 kolumn 1 ZX22 2CPX039022R9999

Wkręty mocujące do szyn DIN

Wkręt samogwintujący z łbem walcowym z rowkiem/z gniazdem Torx T25 20 ZB32P20 2CPX062651R9999

Wkręt samogwintujący z łbem walcowym z rowkiem/z gniazdem Torx T25 500 ZB32P500 2CPX062652R9999

ZX464

ZX374

ZH425 ZH428

ZX371

ZK90P2

ZX21

ZB32P20
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Tablice rozdzielcze
Akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr kat. Cena

Wspornik pokrywy o wysokości 45 mm

Do mocowania do profilu EDF 

Do szyn DIN 35 x 7,5 mm używać tylko tych wsporników pokrywy

4 ED137P4 2CPX062600R9999

40 ED137P40 2CPX062601R9999

Łącznik — zamknięcie przez wciśnięcie i obrót

Do mocowania pokryw paneli rozdzielczych na wspornikach ED137

12 ED50P12 2CPX062337R9999

System oznakowania 

Samoprzylepny, do tablic rozdzielczych AT i U

1 ZKV201 2CPX038148R9999

System szyn zbiorczych N/PE

Miedź, 12 x 5 mm, maks. połączenie 95 mm2

Szerokość 1 kolumny 1 ZK300 2CPX038551R9999

Szerokość 2 kolumn 1 ZK301 2CPX038552R9999

Wspornik szyn zbiorczych N/PE

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm, 20 x 5 mm, 30 x 5 mm

1 ZX518 2CPX067805R9999

10 ZX518P10 2CPX062551R9999

Szyny zbiorcze miedziane  

12 x 5 mm = 250 A

Długość 1 m 1 ZX400 2CPX061400R9999

Długość 2 m 1 ZX401 2CPX061401R9999

Długość 3 m 1 ZX402 2CPX061402R9999

Długość 4 m 1 ZX350 2CPX061350R9999

Profil maskujący 

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm i 12 x 10 mm, długość 1 m 

Do zatrzaśnięcia na szynach zbiorczych

1 ZB19 2CPX038187R9999

Środek czyszczący 

Do pokryw paneli rozdzielczych

Rozpylacz, 500 ml

1 ZA122 2CPX038293R9999

Puszka z farbą do natryskiwania  

Kolor RAL 9016, 150 ml

1 ZA20 2CPX038229R9999

Aplikator do zaprawek  

Kolor: RAL 9016, 12 ml

1 ZA120 2CPX039043R9999

ED137P4

ED50P12

ZKV201

ZK300

ZX518

ZX400

ZB19

ZA122

ZA20

ZA120
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Tablice rozdzielcze
Informacje techniczne

1.   Szafka wykonana z blachy stalowej (1 mm) jest 
pomalowana proszkowo (RAL 9016). Profilowana rama 
szafki zapewnia wyjątkową stabilność. Dzięki temu szafkę 
można również bezproblemowo zamontować natynkowo.

2.   Izolację ochronną gwarantuje wyłożenie szafki 
od wewnątrz profilowanymi ściankami z tworzywa 
sztucznego.

3.  W celu utrzymania izolacji ochronnej umieszcza się 
dodatkową tylną ścianę z tworzywa sztucznego.

4.   Duża stabilność drzwi wynika z ich specjalnego kształtu 
przy zawiasach i po stronie zamykającej.

5.   Ustawienie drzwi można wyregulować za pomocą 
specjalnego zawiasu.

6.  Standardowy zamek zyskał nie tylko nową konstrukcję, 
ale także bezpieczny system zamknięcia w wykonaniu 
zarówno „standardowym”, jak i „bezpiecznym”. 

7.  Otwory przepustowe na górze są fabrycznie zamknięte 
przepustami membranowymi.

8.  Dzięki wspornikom poszczególnych paneli w szafce 
zapewniono optymalną ilość miejsca na połączenia.

9.  Osłabienia do wyłamania przewidziane są 
do wprowadzenia kabli od tyłu. 

Typ         H (wys.) W (szer.) H1 W1

AT22E, AL22         374 574 235 417

AT31, AL31         524 324 385 167

AT32, AT32TE, AT32R2, AT32TR2, AL32       524 574 385 417

AT41, AT41TE, AT41R3, AT41TR3, AL41       674 324 535 167

AT42, AT42TE, AT42M, AT42/2, AT42R3, AT42TR3,AL42     674 574 535 417

AT43, AT43R3, AT43TR3, AL43        674 824 535 667

AT51, AT51TE, AT51R4, AT51TR4, AL51       824 324 685 167

AT52, AT52TE, AT52K, AT52/2, AT52R4, AT52TR4, AL52     824 574 685 417

AT53, AT53M,AT53K, AT53R4, AT53TR4, AL53      824 824 685 667

AT54K, AK54E, AT54R4, AL54        824 1074 685 917

AT61, AT61TE, AT61R5, AT61TR5, AL61       974 324 835 167

AT62, AT62TE, AT62K, AT62R5, AT62TR5, AL62      974 574 835 417

AT63E, AT63K, AT63R5, AT63TR5, AL63       974 824 835 667

AT64K, AL64         974 1074 835 917

AT72, AT72K, AT72R6, AT72TR6, AL72       1124 574 985 417

AT73K, AT73R6, AT73TR6, AL73       1124 824 985 667
Wymiary w mm

Mocowanie do ściany

M
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H H
1

W1



2/32    2CPC 000 186 C0201 | Tablice rozdzielcze

2

Tablice rozdzielcze U
Informacje techniczne

Panel rozdzielczy

Płyta montażowa

Panel pod zaciski

Tablica rozdzielcza U z drzwiczkami

Typ Waga w kg Straty mocy (W)
U32 13,5 50
U32R2 13 50
U32TE 12,5 50
U32TR2 11 50
U41 10,5 36
U41R3 10,5 36
U41TE 9 36
U41TR3 9,5 36
U42 15,5 60
U42/2 16,5 60
U42D 16,5 60
U42FPT 17 60
U42M 18,5 60
U42R3 16 60
U42TE 14 60
U42TR3 14 60
U43 22,5 80
U43R3 23 80
U43TR3 19,5 80
U51 12,5 43
U51R4 12 43
U51TE 12 43
U51TR4 10,5 43
U52 18,5 69
U52/2 19 69
U52K 18,5 69
U52R4 18 69
U52TE 16 69
U52TR4 16 69
U53 26,5 93
U53K 26 93
U53M 29 93
U53R4 26,5 93
U53TR4 22 93
U54E 33 120
U54K 32,5 120
U54R4 33,5 120
U61 14,5 50
U61R5 14,5 50
U61TE 12,5 50
U61TR5 12,5 50
U62 22 80
U62K 22 80
U62R5 22 80
U62TE 19 80
U62TR5 19 80
U63E 31 110
U63K 30,5 110
U63R5 31,5 110
U63TR5 26 110
U64K 38 137
U72 25 89
U72K 25 89
U72R6 26 89
U72TR6 21,5 89
U73K 35 125
U73R6 35,5 125
U73TR6 28,5 125

> Wymiary w mm
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Tablice rozdzielcze AT
Informacje techniczne

Panel rozdzielczy

Płyta montażowa

140

115,5

68,5

33,5

44,5

91,5

44.5

Panel pod zaciski

Tablica rozdzielcza AT z drzwiczkami

Typ Waga w kg Straty mocy (W)
AT22E 9,7 47
AT31 7,5 38
AT32 12,5 60
AT32R2 12 60
AT32TE 12 60
AT32TR2 11,5 60
AT41 9,5 48
AT41R3 10 48
AT41TE 9 48
AT41TR3 9 48
AT42 15 73
AT42/2 15,5 73
AT42M 17,5 73
AT42R3 15 73
AT42TE 13 73
AT42TR3 13,5 73
AT43 21,5 96
AT43R3 21,5 96
AT43TR3 18 96
AT51 11,5 58
AT51R4 11,5 58
AT51TE 11,5 58
AT51TR4 11 58
AT52 17 85
AT52/2 18 85
AT52K 17,5 85
AT52R4 18 85
AT52TE 18 85
AT52TR4 16 85
AT53 25 120
AT53K 25 120
AT53M 28 120
AT53R4 25,5 120
AT53TR4 21,5 120
AT54E 32 140
AT54K 31 140
AT54R4 32,5 140
AT54TR4 26,5 140
AT61 13,5 68
AT61R5 13,5 68
AT61TE 11,5 68
AT61TR5 12 68
AT62 21 100
AT62K 20,5 100
AT62R5 20 100
AT62TE 20 100
AT62TR5 20 100
AT63E 29,5 130
AT63K 29 130
AT63R5 29 130
AT63TR5 24 13
AT64K 36 176
AT72 23,5 111
AT72K 23,5 111
AT72R6 23,5 111
AT72TR6 20 111
AT73K 33,5 153
AT73R6 34 153
AT73TR6 30,5 153

> Wymiary w mm
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Szafy naścienne U 3/2

Szafy naścienne A 3/2

Szafy naścienne B 3/20
 
Stosowane normy:  
DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500)

Przy produkcji rozdzielnic należy przestrzegać stosownych przepisów w celu spełnienia 
wymagań klas ochronności I/II (uziemienie/podwójna izolacja)! 

Szafy podtynkowe
Spis treści
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Szafy naścienne
Instalacja w pomieszczeniu ,

Szafy naścienne U IP30 ,, głębokość szafy 200 mm

Puste szafy do montażu podtynkowego w ścianach litych, z ramką maskującą i drzwiczkami, do użytku 

w pomieszczeniach

In do 250 A (400 A)*

Obudowa podtynkowa wykonana z blachy stalowej cynkowanej elektrolitycznie, z wpuszczanym profilem z tworzywa 

sztucznego w celu uzyskania podwójnej izolacji

Ramka maskująca z drzwiami z blachy stalowej, regulacja do grubości warstwy tynku do 35 mm

RAL 9016, malowane proszkowo

Przystosowane do zainstalowania paneli licznikowych i rozdzielczych/zestawów kombinowanych

Przygotowane do wyposażenia w moduły CombiLine-M na ramie montażowej EDF

Drzwi dwuskrzydłowe w szafach o szerokości co najmniej trzech kolumn

Kąt otwarcia drzwi: 130 stopni

Ze standardowym zamkiem ZB113

Przepusty nyplowe ZB39 na wyposażeniu

Możliwość odwrócenia zawiasów drzwi
 
> Akcesoria — zobacz strona 3/4
> Drzwiczki przezroczyste — zobacz strona 3/7

Szafy naścienne A IP43 ,, głębokość szafy 215 mm

Puste szafy do montażu natynkowego, podtynkowego i częściowo podtynkowego w ścianach litych, 

do użytku w pomieszczeniach zamkniętych

In do 250 A (400 A)*

 Obudowa i drzwiczki wykonane z blachy stalowej cienkiej, z wpuszczanym profilem z tworzywa sztucznego w celu 

uzyskania podwójnej izolacji

Tylna ścianka wykonana z tworzywa sztucznego

RAL 9016, malowane proszkowo

Przystosowane do zainstalowania paneli licznikowych i rozdzielczych/zestawów kombinowanych

Przygotowane do wyposażenia w moduły CombiLine-M na ramie montażowej EDF

Drzwi dwuskrzydłowe w szafach o szerokości co najmniej trzech kolumn

Kąt otwarcia drzwi: 130 stopni

Ze standardowym zamkiem ZB113

Otwory przepustowe na stronie spodniej i po bokach

Przepusty membranowe zamocowane na górnej powierzchni do wykonania połączeń

Na wyposażeniu także jeden przepust nyplowy ZB40

Osłabienia do wyłamania na kable zasilające znajdują się z tyłu

Przepusty kablowe znajdują się w dolnej i górnej powierzchni do wykonania połączeń (na szerokość jednej kolumny)
 
> Akcesoria — zobacz strona 3/4
> Drzwiczki przezroczyste — zobacz strona 3/7

* Potwierdzenie zgodności z normą DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500) jest wymagane w zależności od wyposażenia w aparaturę 
rozdzielczą (TTA, PTTA)
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Szafy naścienne
Instalacja w pomieszczeniu , 
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Wysokość

PW SU

Wymiary  
wnęki

Szafy naścienne U 
IP30 ,

Wymiary  
zewnętrzne

Szafy naścienne A 
IP43 ,

w mm Wys. x szer. x gł. (mm) Typ Nr kat. Wys. x szer. x gł. (mm) Typ Nr kat.

00 3 500 1 36  500 x 300 x 215 1/00A 2CPX036061R9999

2 72  500 x 550 x 215 2/00A 2CPX036062R9999

3 108  500 x 800 x 215 3/00A 2CPX036063R9999

4 144  500 x 1050 x 215 4/00A 2CPX036064R9999

5 180  500 x 1300 x 215 5/00A 2CPX036065R9999

0 4 650 1 48  650 x 300 x 215 1/0A 2CPX036001R9999

2 96  650 x 550 x 215 2/0A 2CPX036002R9999

3 144  650 x 800 x 215 3/0A 2CPX036003R9999

4 192  650 x 1050 x 215 4/0A 2CPX036004R9999

5 240  650 x 1300 x 215 5/0A 2CPX036005R9999

1 5 800 1 60 815 x 315 x 200 1/1U 2CPX036211R9999  800 x 300 x 215 1/1A 2CPX036011R9999

2 120 815 x 565 x 200 2/1U 2CPX036212R9999  800 x 550 x 215 2/1A 2CPX036012R9999

3 180 815 x 815 x 200 3/1U 2CPX036213R9999  800 x 800 x 215 3/1A 2CPX036013R9999

4 240 815 x 1065 x 200 4/1U 2CPX036214R9999  800 x 1050 x 215 4/1A 2CPX036014R9999

5 300  800 x 1300 x 215 5/1A 2CPX036015R9999

2 6 950 1 72 965 x 315 x 200 1/2U 2CPX036221R9999  950 x 300 x 215 1/2A 2CPX036021R9999

2 144 965 x 565 x 200 2/2U 2CPX036222R9999  950 x 550 x 215 2/2A 2CPX036022R9999

3 216 965 x 815 x 200 3/2U 2CPX036223R9999  950 x 800 x 215 3/2A 2CPX036023R9999

4 288 965 x 1065 x 200 4/2U 2CPX036224R9999  950 x 1050 x 215 4/2A 2CPX036024R9999

5 360 965 x 1315 x 200 5/2U 2CPX036225R9999  950 x 1300 x 215 5/2A 2CPX036025R9999

3 7 1100 1 84 1115 x 315 x 200 1/3U 2CPX036231R9999 1100 x 300 x 215 1/3A 2CPX036031R9999

2 168 1115 x 565 x 200 2/3U 2CPX036232R9999 1100 x 550 x 215 2/3A 2CPX036032R9999

3 252 1115 x 815 x 200 3/3U 2CPX036233R9999 1100 x 800 x 215 3/3A 2CPX036033R9999

4 336 1115 x 1065 x 200 4/3U 2CPX036234R9999 1100 x 1050 x 215 4/3A 2CPX036034R9999

5 420 1115 x 1315 x 200 5/3U 2CPX036235R9999 1100 x 1300 x 215 5/3A 2CPX036035R9999

4 8 1250 1 96 1265 x 315 x 200 1/4U 2CPX036241R9999 1250 x 300 x 215 1/4A 2CPX036041R9999

2 192 1265 x 565 x 200 2/4U 2CPX036242R9999 1250 x 550 x 215 2/4A 2CPX036042R9999

3 288 1265 x 815 x 200 3/4U 2CPX036243R9999 1250 x 800 x 215 3/4A 2CPX036043R9999

4 384 1265 x 1065 x 200 4/4U 2CPX036244R9999 1250 x 1050 x 215 4/4A 2CPX036044R9999

5 480 1265 x 1315 x 200 5/4U 2CPX036245R9999 1250 x 1300 x 215 5/4A 2CPX036045R9999

5 9 1400 1 108 1415 x 315 x 200 1/5U 2CPX036251R9999 1400 x 300 x 215 1/5A 2CPX036051R9999

2 216 1415 x 565 x 200 2/5U 2CPX036252R9999 1400 x 550 x 215 2/5A 2CPX036052R9999

3 324 1415 x 815 x 200 3/5U 2CPX036253R9999 1400 x 800 x 215 3/5A 2CPX036053R9999

4 432 1415 x 1065 x 200 4/5U 2CPX036254R9999 1400 x 1050 x 215 4/5A 2CPX036054R9999

5 540 1415 x 1315 x 200 5/5U 2CPX036255R9999 1400 x 1300 x 215 5/5A 2CPX036055R9999

> Akcesoria — zobacz strona 3/4
> Moduły CombiLine-M — zobacz rozdział 7 > Akcesoria — zobacz strona 3/4



3/4    2CPC 000 186 C0201 | Szafy naścienne

3

Szafy naścienne
Akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Szafy naścienne A

ZX455

Ramka izolacyjna do połączenia szaf 

Do bocznych wycięć na przepusty (w celu zachowania podwójnej izolacji, 

gdy szafy ustawiane są obok siebie)

 

(z elementami łączącymi)

1 ZX455 2CPX039192R9999

ZX454

Ramka izolacyjna do połączenia szaf 

Do wycięć na przepusty na górze/dole (w celu zachowania podwójnej izolacji, 

gdy szafy ustawiane są jedna nad drugą) 

1 ZX454 2CPX039199R9999

ZX206P4

Zewnętrzne wsporniki montażowe 4 ZX206P4 2CPX062491R9999

ZB43

Przepust membranowy* 

Do wprowadzenia przewodu

1 ZB43 2CPX038183R9999

ZB40

Przepust nyplowy* 

Do wprowadzenia przewodu

1 ZB40 2CPX038195R9999

Szafy naścienne A i U

ZB111ZB113

Zamek standardowy* 1 ZB113 2CPX038478R9999

Zamek bębenkowy

z 2 kluczami

1 ZB111 2CPX038479R9999

ZX456

Zamek baskwilowy   

W połączeniu z ZB111 i ZB113  

Do późniejszego zamontowania 

do wysokości całkowitej 0 (4 GU) 1 ZX456 2CPX039586R9999

Do wysokości całkowitej 1 (5 GU) 1 ZX457 2CPX039587R9999

Do wysokości całkowitej 2 (6 GU) 1 ZX458 2CPX039588R9999

Do wysokości całkowitej 3 (7 GU) 1 ZX459 2CPX039589R9999

Do wysokości całkowitej 4 (8 GU) 1 ZX460 2CPX039590R9999

Do wysokości całkowitej 5 (9 GU) 1 ZX461 2CPX039591R9999

ZH800

Zestaw do instalacji

Możliwość działania w połączeniu z ZH220/ZH221/ZH222

1 ZH800 2CPX038544R9999

ZH220

Szyld zamka pod zamek dwupiórowy 

(oddzielnie zamówić zestaw montażowy ZH800)

3 i 5 mm

1 ZH220 2CPX045700R9999

ZH130

Zamki

Dwupiórowy 3 mm 1 ZH130 2CPX060490R9999

Dwupiórowy 5 mm 1 ZH131 2CPX060491R9999

 > Drzwiczki przezroczyste — zobacz strona 3/7  
 *Część zamienna zawarta w zakresie dostawy 
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Szafy naścienne
Akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Szafy naścienne A i U

ZH221

Szyld zamka 

Pod zamek na klucz trójkątny i kwadratowy oraz pod zamek Daimler-Benz (do 

szaf A lub U zamówić także zestaw montażowy ZH800)

1 ZH221 2CPX045701R9999

ZH134ZH132

ZH137

Zamki
Trójkątny 7 mm 1 ZH132 2CPX060492R9999
Trójkątny 8 mm 1 ZH133 2CPX060493R9999
Kwadratowy 6 mm 1 ZH134 2CPX060494R9999
Kwadratowy 7 mm 1 ZH135 2CPX060495R9999
Kwadratowy 8 mm 1 ZH136 2CPX060496R9999

Daimler-Benz 1 ZH137 2CPX060497R9999

ZH222

Szyld zamka 

Do klamki typu okiennego lub drzwiowego

(oddzielnie zamówić zestaw montażowy ZH800)

1 ZH222 2CPX045702R9999

ZH138 ZH139

Klamka typu okiennego

Bez zamka 1 ZH138 2CPX060498R9999

Z zamkiem 1 ZH139 2CPX060499R9999

ZH140 ZH141

Klamka typu drzwiowego

Bez zamka 1 ZH140 2CPX060500R9999

Z zamkiem 1 ZH141 2CPX060501R9999

ZH228

Uchwyt klamkowy  

Do zamka półcylindrycznego 40 mm (30/10) z klapką do plombowania

1 ZH228 2CPX045709R9999

ZH142

Wkładka ślepa  

(zamiast zamka półcylindrycznego)

1 ZH142 2CPX060502R9999

ZH227

Uchwyt klamkowy  

Z uchwytem do zamka typu Berlin

1 ZH227 2CPX045708R9999

ZH203

Uchwyt klamkowy  

Z zamknięciem E0 12

1 ZH203 2CPX045707R9999
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Szafy naścienne
Akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Szafy naścienne A i U

ZX456

Zamek baskwilowy  

W połączeniu z ZH203, ZH220, ZH221, ZH222, ZH227 i ZH228 

do wysokości całkowitej 0 (4 GU) 1 ZX440 2CPX039570R9999

Do wysokości całkowitej 1 (5 GU) 1 ZX441 2CPX039571R9999

Do wysokości całkowitej 2 (6 GU) 1 ZX442 2CPX039572R9999

Do wysokości całkowitej 3 (7 GU) 1 ZX443 2CPX039573R9999

Do wysokości całkowitej 4 (8 GU) 1 ZX444 2CPX039574R9999

Do wysokości całkowitej 5 (9 GU) 1 ZX445 2CPX039575R9999

ZX139LR

Zawias 

(tworzywo sztuczne)* 

2 ZX139LR 2CPX039139R9999

ZX464

Zasuwa do drzwi dwuskrzydłowych 

Do szaf o szerokości co najmniej trzech kolumn

1 ZX464 2CPX039596R9999

Pokrywy wlotów kablowych

Z płytami końcowymi i wspornikami montażowymi

Kolor RAL 9016, dostosowany do koloru szafek

Szerokość 1 kolumny, szerokość 300 mm 1 KB19 2CPX044049R9999

Szerokość 2 kolumn, szerokość 550 mm 1 KB29 2CPX044050R9999

Szerokość 3 kolumn, szerokość 800 mm 1 KB39 2CPX044051R9999

Szerokość 4 kolumn, szerokość 1050 mm 1 KB49 2CPX044052R9999

Szerokość 5 kolumn, szerokość 1300 mm 1 KB59 2CPX044053R9999

Profil

Kolor RAL 9016

Szerokość 2000 mm

1 KB219 2CPX044055R9999

Płyta końcowa lewa/prawa

Kolor RAL 9016

1 zestaw, 2 szt.

1 KBS9 2CPX044057R9999

Wsporniki montażowe 1 KBW1 2CPX044058R9999

Puszka z farbą do natryskiwania  

Kolor RAL 9016, 150 ml

1 ZA20 2CPX038229R9999

Aplikator do zaprawek  

Kolor RAL 9016, 12 ml

1 ZA120 2CPX039043R9999

 *Część zamienna zawarta w zakresie dostawy 

KB219

KBS9

KBW1

ZA20

ZA120

KB19
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PW OH

Do użytku z...

Typ Nr kat.Szafa A Szafa U

TTS42

2C
P

X0
62

03
9R

99
99

1 00 1/00A - TTS100 2CPX062021R9999

2 2/00A - TTS200 2CPX062022R9999

3 3/00A - TTS300 2CPX062023R9999

4 4/00A - TTS400 2CPX062024R9999

5 5/00A - TTS500 2CPX062025R9999

1 0 1/0A - TTS10 2CPX062026R9999

2 2/0A - TTS20 2CPX062027R9999

3 3/0A - TTS30 2CPX062028R9999

4 4/0A - TTS40 2CPX062029R9999

5 5/0A - TTS50 2CPX062030R9999

1 1 1/1A 1/1U TTS11 2CPX062031R9999

2 2/1A 2/1U TTS21 2CPX062032R9999

3 3/1A 3/1U TTS31 2CPX062033R9999

4 4/1A 4/1U TTS41 2CPX062034R9999

5 5/1A - TTS51 2CPX062035R9999

1 2 1/2A 1/2U TTS12 2CPX062036R9999

2 2/2A 2/2U TTS22 2CPX062037R9999

3 3/2A 3/2U TTS32 2CPX062038R9999

4 4/2A 4/2U TTS42 2CPX062039R9999

5 5/2A 5/2U TTS52 2CPX062040R9999

1 3 1/3A 1/3U TTS13 2CPX062041R9999

2 2/3A 2/3U TTS23 2CPX062042R9999

3 3/3A 3/3U TTS33 2CPX062043R9999

4 4/3A 4/3U TTS43 2CPX062044R9999

5 5/3A 5/3U TTS53 2CPX062045R9999

1 4 1/4A 1/4U TTS14 2CPX062046R9999

2 2/4A 2/4U TTS24 2CPX062047R9999

3 3/4A 3/4U TTS34 2CPX062048R9999

4 4/4A 4/4U TTS44 2CPX062049R9999

5 5/4A 5/4U TTS54 2CPX062050R9999

1 5 1/5A 1/5U TTS15 2CPX062051R9999

2 2/5A 2/5U TTS25 2CPX062052R9999

3 3/5A 3/5U TTS35 2CPX062053R9999

4 4/5A 4/5U TTS45 2CPX062054R9999

5 5/5A 5/5U TTS55 2CPX062055R9999

Szafy naścienne
Drzwiczki przezroczyste
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PW OH GU

Wewn. 
wymiar ramki  
maskującej
Wys. x szer. x gł. 
w mm

Zewn. 
wymiar ramki  
maskującej
Wys. x szer. x gł. 
w mm

Do użytku 
z szafami 
typu U Typ Nr kat.

Drzwiczki z blachy stalowej cienkiej do szaf typu U

2C
P

X0
31

53
9R

99
99

1 1 5 775 x 275 x 50 841 x 341 x 11 1/1U BL11 2CPX031623R9999

2 775 x 525 x 50 841 x 591 x 11 2/1U BL21 2CPX031624R9999

3* 775 x 775 x 50 841 x 841 x 11 3/1U BL31 2CPX031625R9999

4* 775 x 1025 x 50 841 x 1091 x 11 4/1U BL41 2CPX031626R9999

5* 775 x 1275 x 50 841 x 1341 x 11 5/1U BL51 2CPX031614R9999

1 2 6 925 x 275 x 50 991 x 341 x 11 1/2U BL12 2CPX031537R9999

2 925 x 525 x 50 991 x 591 x 11 2/2U BL22 2CPX031538R9999

3* 925 x 775 x 50 991 x 841 x 11 3/2U BL32 2CPX031539R9999

4* 925 x 1025 x 50 991 x 1091 x 11 4/2U BL42 2CPX031610R9999

5* 925 x 1275 x 50 991 x 1341 x 11 5/2U BL52 2CPX031615R9999

1 3 7 1075 x 275 x 50 1141 x 341 x 11 1/3U BL13 2CPX031601R9999

2 1075 x 525 x 50 1141 x 591 x 11 2/3U BL23 2CPX031604R9999

3* 1075 x 775 x 50 1141 x 841 x 11 3/3U BL33 2CPX031607R9999

4* 1075 x 1025 x 50 1141 x 1091 x 11 4/3U BL43 2CPX031611R9999

5* 1075 x 1275 x 50 1141 x 1341 x 11 5/3U BL53 2CPX031616R9999

1 4 8 1225 x 275 x 50 1291 x 341 x 11 1/4U BL14 2CPX031602R9999

2 1225 x 525 x 50 1291 x 591 x 11 2/4U BL24 2CPX031605R9999

3* 1225 x 775 x 50 1291 x 841 x 11 3/4U BL34 2CPX031608R9999

4* 1225 x 1025 x 50 1291 x 1091 x 11 4/4U BL44 2CPX031612R9999

5* 1225 x 1275 x 50 1291 x 1341 x 11 5/4U BL54 2CPX031617R9999

1 5 9 1375 x 275 x 50 1441 x 341 x 11 1/5U BL15 2CPX031603R9999

2 1375 x 525 x 50 1441 x 591 x 11 2/5U BL25 2CPX031606R9999

3* 1375 x 775 x 50 1441 x 841 x 11 3/5U BL35 2CPX031609R9999

4* 1375 x 1025 x 50 1441 x 1091 x 11 4/5U BL45 2CPX031613R9999

5* 1375 x 1275 x 50 1441 x 1341 x 11 5/5U BL55 2CPX031618R9999

 *Szerokość co najmniej 3 paneli: drzwi dwuskrzydłowe 

BL32 

Szafy naścienne 
Drzwiczki z blachy stalowej z ramką maskującą 

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Akcesoria do wszystkich typów szaf

Kieszeń na dokumentację DIN A4

Samoprzylepna, z przezroczystą folią

1 ZA6 2CPX038227R9999

10 ZA6P10 2CPX062380R9999

Samoprzylepna, z przezroczystą folią

i wzmocnioną tylną ścianką

10 ZA61P10 2CPX062375R9999

Kieszeń na dokumentację DIN A4

Samoprzylepna

1 ZA13 2CPX038233R9999

10 ZA13P10 2CPX062381R9999

Kieszeń na dokumentację DIN A5

Samoprzylepna

1 ZA5 2CPX038228R9999

10 ZA5P10 2CPX062382R9999

ZA6

ZA5
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Szafy naścienne
Szafy naścienne U — wymiary, masa, straty mocy

> Wymiary w mm

Typ OH PW SU GU

Wymiary wnęki Wymiary zewn. Wymiary wewn. Masa pustej szafy Strata mocy

H3 W3 H1 W1 H2 W2 w kg w W

1/1U 1 1 60 5 815 315 841 341 752 252 13,2 45

2/1U 2 120 815 565 841 591 752 502 19,0 73

3/1U 3 180 815 815 841 841 752 752 25,0 107

4/1U 4 240 815 1065 841 1091 752 1002 32,4 133

1/2U 2 1 72 6 965 315 991 341 902 252 15,2 52

2/2U 2 144 965 565 991 591 902 502 22,2 85

3/2U 3 216 965 815 991 841 902 752 29,8 116

4/2U 4 288 965 1065 991 1091 902 1002 37,8 154

5/2U 5 360 965 1315 991 1341 902 1252 44,4 204

1/3U 3 1 84 7 1115 315 1141 341 1052 252 17,0 59

2/3U 2 168 1115 565 1141 591 1052 502 24,8 97

3/3U 3 252 1115 815 1141 841 1052 752 34,0 130

4/3U 4 336 1115 1065 1141 1091 1052 1002 41,8 178

5/3U 5 420 1115 1315 1141 1341 1052 1252 49,4 237

1/4U 4 1 96 8 1266 315 1291 341 1202 252 18,8 66

2/4U 2 192 1266 565 1291 591 1202 502 28,0 107

3/4U 3 288 1266 815 1291 841 1202 752 36,8 147

4/4U 4 384 1266 1065 1291 1091 1202 1002 46,6 206

5/4U 5 480 1266 1315 1291 1341 1202 1252 57,4 272

1/5U 5 1 108 9 1415 315 1441 341 1352 252 21,4 73

2/5U 2 216 1415 565 1441 591 1352 502 31,6 114

3/5U 3 324 1415 815 1441 841 1352 752 41,1 166

4/5U 4 432 1415 1065 1441 1091 1352 1002 51,2 234

5/5U 5 540 1415 1315 1441 1341 1352 1252 62,6 308

Przekrój: panel rozdzielczy i panel licznikowy

Instalacja 
z panelem 

rozdzielczym

Instalacja 
z panelem 

licznikowym

ty
ln

a 
śc

ia
na

ty
ln

a 
śc

ia
na

montaż podtynkowy montaż podtynkowy

Głębokość 200

W1

W3

W2
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1.  Szafa wykonana jest z blachy stalowej i powlekana 
proszkowo (RAL 9016). Dzięki profilowanej ramie 
zastosowanej w konstrukcji szafy osiągnięto wyjątkową 
stabilność. Umożliwia to łatwy montaż (natynkowy, 
częściowo wpuszczany lub podtynkowy).

2.  Izolację ochronną gwarantuje włożony profil z tworzywa 
sztucznego.

3.  Ścianka tylna wykonana jest z tworzywa sztucznego.
4.  Drzwi z blachy stalowej zapewniają dużą stabilność dzięki 

specjalnemu wyprofilowaniu w okolicy zawiasów oraz po 
stronie zamykającej.

5.  Drzwi można wyregulować za pomocą specjalnego 
zawiasu.

6.  Przy zastosowaniu specjalnych akcesoriów standardowe 
zamknięcie można przerobić na zamek baskwilowy 
z trzema wypustami lub na zamek półcylindryczny 
z uchwytem klamkowym.

7.  Otwory przepustowe na górze są fabrycznie zamknięte 
przepustem membranowym.  W zakres dostawy wchodzi 
przepust nyplowy ZB40 do wprowadzania przewodów 
od dołu.

8.  Po bokach oraz na spodzie znajdują się osłabienia 
do wybicia umożliwiające łączenie szyn zbiorczych 
pomiędzy szafami.

9.  Po bokach szafy z lewej i prawej strony przewidziano 
osłabienia do wybicia służące do łączenia szaf 
zestawianych obok siebie. Podwójną izolację ochronną 
zapewniają nakrywki osłaniające (akcesoria).

10. Dzięki pojedynczym uchwytom paneli szafa zapewnia 
optymalną przestrzeń do montażu aparatury łączeniowej.

11. Szafę można instalować za pomocą wewnętrznych 
elementów mocujących, jak również zewnętrznych 
uchwytów montażowych (akcesoriów).

12. Aby umożliwić wprowadzenie przewodów od tyłu, 
przewidziano osłabienia do wybicia.

6

5

1

3

4

7

9

8

11

12 710

2

Szafy naścienne
Szafy naścienne A — informacje techniczne
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Szafy naścienne
Szafy naścienne A — wymiary, waga, straty mocy

Typ OH PW SU GU

Wymiary zewn. Wymiary wewn.
Drzwiczki po 
lewej stronie*

Drzwiczki po 
prawej stronie* Waga Strata mocy

H W H1 W1 Wys. x szer. Wys. x szer. w kg w W

1/00A 00 1 36 3 500 300 452 252 471,4 x 272 6,2 46

2/00A 2 72 500 550 452 502 471,4 x 522 8,4 64

3/00A 3 108 500 800 452 752 471,4 x 260 471,4 x 510 12,2 99

4/00A 4 144 500 1050 452 1002 471,4 x 510 471,4 x 510 15,8 106

5/00A 5 180 500 1300 452 1252 471,4 x 510 471,4 x 760 19,6 127

1/0A 0 1 48 4 650 300 602 252 621,4 x 272 7,8 51

2/0A 2 96 650 550 602 502 621,4 x 522 11,4 74

3/0A 3 144 650 800 602 752 621,4 x 260 621,4 x 510 15,6 107

4/0A 4 192 650 1050 602 1002 621,4 x 510 621,4 x 510 16,8 125

5/0A 5 240 650 1300 602 1252 621,4 x 510 621,4 x 760 24,0 157

1/1A 1 1 60 5 800 300 752 252 771,4 x 272 9,8 57

2/1A 2 120 800 550 752 502 771,4 x 522 13,4 85

3/1A 3 180 800 800 752 752 771,4 x 260 771,4 x 510 18,0 118

4/1A 4 240 800 1050 752 1002 771,4 x 510 771,4 x 510 23,8 149

5/1A 5 300 800 1300 752 1252 771,4 x 510 771,4 x 760 28,0 192

1/2A 2 1 72 6 950 300 902 252 921,4 x 272 10,8 64

2/2A 2 144 950 550 902 502 921,4 x 522 15,6 97

3/2A 3 216 950 800 902 752 921,4 x 260 921,4 x 510 21,0 130

4/2A 4 288 950 1050 902 1002 921,4 x 510 921,4 x 510 26,8 175

5/2A 5 360 950 1300 902 1252 921,4 x 510 921,4 x 760 31,2 230

1/3A 3 1 84 7 1100 300 1052 252 1071,4 x 272 12,0 73

2/3A 2 168 1100 550 1052 502 1071,4 x 522 17,6 109

3/3A 3 252 1100 800 1052 752 1071,4 x 260 1071,4 x 510 23,6 147

4/3A 4 336 1100 1050 1052 1002 1071,4 x 510 1071,4 x 510 30,0 204

5/3A 5 420 1100 1300 1052 1252 1071,4 x 510 1071,4 x 760 35,2 268

1/4A 4 1 96 8 1250 300 1202 252 1221,4 x 272 14,0 81

2/4A 2 192 1250 550 1202 502 1221,4 x 522 19,2 118

3/4A 3 288 1250 800 1202 752 1221,4 x 260 1221,4 x 510 26,0 166

4/4A 4 384 1250 1050 1202 1002 1221,4 x 510 1221,4 x 510 32,4 232

5/4A 5 480 1250 1300 1202 1252 1221,4 x 510 1221,4 x 760 40,2 303

1/5A 5 1 108 9 1400 300 1352 252 1371,4 x 272 15,0 88

2/5A 2 216 1400 550 1352 502 1371,4 x 522 22,4 126

3/5A 3 324 1400 800 1352 752 1371,4 x 260 1371,4 x 510 29,2 189

4/5A 4 432 1400 1050 1352 1002 1371,4 x 510 1371,4 x 510 35,2 263

5/5A 5 540 1400 1300 1352 1252 1371,4 x 510 1371,4 x 760 44,0 339

> Wymiary w mm  
* Drzwi dwuskrzydłowe w szafach o szerokości co najmniej trzech kolumn

Głębokość 215

W
W1

zawiasy z prawej strony*
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Szafy naścienne
Szafa naścienna A — wymiary montażowe

Typ OH PW SU GU

Mocowanie zewn. Mocowanie wewn. Masa Strata mocy

H2 H3 W2 W3 H4 W4 w kg w W

1/00A 00 1 36 3 547 436 347 236 402 170 6,2 46

2/00A 2 72 547 436 597 486 402 420 8,4 64

3/00A 3 108 547 436 847 736 402 670 12,2 99

4/00A 4 144 547 436 1097 986 402 920 15,8 106

5/00A 5 180 547 436 1347 1236 402 1170 19,6 127

1/0A 0 1 48 4 697 586 347 236 552 170 7,8 51

2/0A 2 96 697 586 597 486 552 420 11,4 74

3/0A 3 144 697 586 847 736 552 670 15,6 107

4/0A 4 192 697 586 1097 986 552 920 16,8 125

5/0A 5 240 697 586 1347 1236 552 1170 24,0 157

1/1A 1 1 60 5 847 736 347 236 702 170 9,8 57

2/1A 2 120 847 736 597 486 702 420 13,4 85

3/1A 3 180 847 736 847 736 702 670 18,0 118

4/1A 4 240 847 736 1097 986 702 920 23,8 149

5/1A 5 300 847 736 1347 1236 702 1170 28,0 192

1/2A 2 1 72 6 997 886 347 236 852 170 10,8 64

2/2A 2 144 997 886 597 486 852 420 15,6 97

3/2A 3 216 997 886 847 736 852 670 21,0 130

4/2A 4 288 997 886 1097 986 852 920 26,8 175

5/2A 5 360 997 886 1347 1236 852 1170 31,2 230

1/3A 3 1 84 7 1147 1036 347 236 1002 170 12,0 73

2/3A 2 168 1147 1036 597 486 1002 420 17,6 109

3/3A 3 252 1147 1036 847 736 1002 670 23,6 147

4/3A 4 336 1147 1036 1097 986 1002 920 30,0 204

5/3A 5 420 1147 1036 1347 1236 1002 1170 35,2 268

1/4A 4 1 96 8 1297 1186 347 236 1152 170 14,0 81

2/4A 2 192 1297 1186 597 486 1152 420 19,2 118

3/4A 3 288 1297 1186 847 736 1152 670 26,0 166

4/4A 4 384 1297 1186 1097 986 1152 920 32,4 232

5/4A 5 480 1297 1186 1347 1236 1152 1170 40,2 303

1/5A 5 1 108 9 1447 1336 347 236 1302 170 15,0 88

2/5A 2 216 1447 1336 597 486 1302 420 22,4 126

3/5A 3 324 1447 1336 847 736 1302 670 29,2 189

4/5A 4 432 1447 1336 1097 986 1302 920 35,2 263

5/5A 5 540 1447 1336 1347 1236 1302 1170 44,0 339

> Wymiary w mm

W2

W3
W4
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Szafy naścienne
Szafy naścienne A — wymiary, konfiguracja wewnętrzna

Przekrój: z panelami rozdzielczymi i modułami CombiLine-M

> Wymiary w mm

montaż natynkowy
dr

zw
i

ty
ln

a 
śc

ia
na
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Szafy naścienne
Szafy naścienne A i U — wymiary drzwiczek przezroczystych

Typ

Szafa
Drzwiczki po 
lewej stronie*

Drzwiczki po 
prawej stronie*

Okienko 
po lewej stronie

Okienko 
po prawej stronie

Szafa A Szafa U OH PW GU Wys. x szer. Wys. x szer. HW x WW(L) HW x WW(R)

TTS100 1/00A - 00 1 3 - 471,4 x 272 - 341,4 x 128

TTS200 2/00A - 2 - 471,4 x 522 - 341,4 x 378

TTS300 3/00A - 3 471,4 x 260 471,4 x 510 341,4 x 116 341,4 x 366

TTS400 4/00A - 4 471,4 x 510 471,4 x 510 341,4 x 366 341,4 x 366

TTS500 5/00A - 5 471,4 x 510 471,4 x 760 341,4 x 366 341,4 x 616

TTS10 1/0A - 0 1 4 - 621,4 x 272 - 491,4 x 128

TTS20 2/0A - 2 - 621,4 x 522 - 491,4 x 378

TTS30 3/0A - 3 621,4 x 260 621,4 x 510 491,4 x 116 491,4 x 366

TTS40 4/0A - 4 621,4 x 510 621,4 x 510 491,4 x 366 491,4 x 366

TTS50 5/0A - 5 621,4 x 510 621,4 x 760 491,4 x 366 491,4 x 616

TTS11 1/1A 1/1U 1 1 5 - 771,4 x 272 - 641,4 x 128

TTS21 2/1A 2/1U 2 - 771,4 x 522 - 641,4 x 378

TTS31 3/1A 3/1U 3 771,4 x 260 771,4 x 510 641,4 x 116 641,4 x 366

TTS41 4/1A 4/1U 4 771,4 x 510 771,4 x 510 641,4 x 366 641,4 x 366

TTS51 5/1A - 5 771,4 x 510 771,4 x 760 641,4 x 366 641,4 x 616

TTS12 1/2A 1/2U 2 1 6 - 921,4 x 272 - 791,4 x 128

TTS22 2/2A 2/2U 2 - 921,4 x 522 - 791,4 x 378

TTS32 3/2A 3/2U 3 921,4 x 260 921,4 x 510 791,4 x 116 791,4 x 366

TTS42 4/2A 4/2U 4 921,4 x 510 921,4 x 510 791,4 x 366 791,4 x 366

TTS52 5/2A 5/2U 5 921,4 x 510 921,4 x 760 791,4 x 366 791,4 x 616

TTS13 1/3A 1/3U 3 1 7 - 1071,4 x 272 - 941,4 x 128

TTS23 2/3A 2/3U 2 - 1071,4 x 522 - 941,4 x 378

TTS33 3/3A 3/3U 3 1071,4 x 260 1071,4 x 510 941,4 x 116 941,4 x 366

TTS43 4/3A 4/3U 4 1071,4 x 510 1071,4 x 510 941,4 x 366 941,4 x 366

TTS53 5/3A 5/3U 5 1071,4 x 510 1071,4 x 760 941,4 x 366 941,4 x 616

TTS14 1/4A 1/4U 4 1 8 - 1221,4 x 272 - 1091,4 x 128

TTS24 2/4A 2/4U 2 - 1221,4 x 522 - 1091,4 x 378

TTS34 3/4A 3/4U 3 1221,4 x 260 1221,4 x 510 1091,4 x 116 1091,4 x 366

TTS44 4/4A 4/4U 4 1221,4 x 510 1221,4 x 510 1091,4 x 366 1091,4 x 366

TTS54 5/4A 5/4U 5 1221,4 x 510 1221,4 x 760 1091,4 x 366 1091,4 x 616

TTS15 1/5A 1/5U 5 1 9 - 1371,4 x 272 - 1241,4 x 128

TTS25 2/5A 2/5U 2 - 1371,4 x 522 - 1241,4 x 378

TTS35 3/5A 3/5U 3 1371,4 x 260 1371,4 x 510 1241,4 x 116 1241,4 x 366

TTS45 4/5A 4/5U 4 1371,4 x 510 1371,4 x 510 1241,4 x 366 1241,4 x 366

TTS55 5/5A 5/5U 5 1371,4 x 510 1371,4 x 760 1241,4 x 366 1241,4 x 616

> Wymiary w mm 
*Drzwi dwuskrzydłowe w szafach o szerokości co najmniej trzech kolumn

BS(L) BS(R)

HS

72

65

65

7272 72

HSHW HW

WW(L) WW(R)
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Szafy naścienne
Instalacja w pomieszczeniu .

Szafy naścienne B IP43 ., głębokość szafy 215 mm

Puste szafy do montażu natynkowego, podtynkowego i częściowo podtynkowego

In do A (400 A)*

Obudowa i drzwiczki wykonane z blachy stalowej

Tylna ścianka wykonana z tworzywa sztucznego

RAL 9016, malowane proszkowo

Przystosowane do zainstalowania płyty montażowej wykonanej z ocynkowanej blachy stalowej

Przygotowane do zainstalowania paneli rozdzielczych/zestawów kombinowanych

Przygotowane do wyposażenia w moduły CombiLine-M na ramie montażowej EDF

Drzwi dwuskrzydłowe w szafach o szerokości co najmniej trzech kolumn

Kąt otwarcia drzwi: 130 stopni

Ze standardowym zamkiem ZB113

Otwory przepustowe po bokach, otwarte na spodzie. Przepusty nyplowe ZB40 na wyposażeniu

Przepusty membranowe zamocowane na górnej powierzchni do wykonania połączeń
 
> Części do rozbudowy (płyty montażowe) — zobacz strona 3/17
> Drzwiczki przezroczyste do szaf typu B — zobacz strona 3/20
> Przepusty — zobacz strona 3/18

* Potwierdzenie zgodności z normą DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500) jest wymagane w zależności od wyposażenia w aparaturę 
rozdzielczą (TTA, PTTA)
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Szafy naścienne
Przegląd systemu

Panele rozdzielcze/zestawy kombinowane
Moduły CombiLine-M na ramie montażowej 
EDF — zobacz rozdział 7

Płyta montażowa
– zobacz strona 3/17

Szafy naścienne B
IP43 ., głębokość szafy 
215 mm
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Szafy naścienne
Instalacja w pomieszczeniu .

>  Przepusty należy zamawiać oddzielnie — zobacz strona 3/18

3/2B

2C
P

X0
36

39
2R

99
99

GU OH

Wysokość

PW SU

Wymiary 
zewnętrzne

Szafy naścienne B 
IP43 .

 Do szaf naściennych B, G i C 

w mm Wys. x szer. x gł. (mm) Typ Nr kat. Typ Nr kat.

3 00 500 1 36 500 x 300 x 215 1/00B 2CPX036360R9999 -

2 72 500 x 550 x 215 2/00B 2CPX036361R9999 -

3 108 500 x 800 x 215 3/00B 2CPX036362R9999 -

4 0 650 1 48 650 x 300 x 215 1/0B 2CPX036370R9999 -

2 96 650 x 550 x 215 2/0B 2CPX036371R9999 GM20 2CPX034473R9999

3 144 650 x 800 x 215 3/0B 2CPX036372R9999 GM30 2CPX034474R9999

4 192 650 x 1050 x 215 4/0B 2CPX036373R9999 GM40 2CPX034475R9999

5 240 650 x 1300 x 215 5/0B 2CPX036374R9999 GM50 2CPX034476R9999

5 1 800 1 60 800 x 300 x 215 1/1B 2CPX036380R9999 -

2 120 800 x 550 x 215 2/1B 2CPX036381R9999 -

3 180 800 x 800 x 215 3/1B 2CPX03638 2R9999 -

4 240 800 x 1050 x 215 4/1B 2CPX036383R9999 -

5 300 800 x 1300 x 215 5/1B 2CPX036384R9999 -

6 2 950 1 72 950 x 300 x 215 1/2B 2CPX036390R9999 GM12 2CPX034482R9999

2 144 950 x 550 x 215 2/2B 2CPX036391R9999 GM22 2CPX034483R9999

3 216 950 x 800 x 215 3/2B 2CPX036392R9999 GM32 2CPX034484R9999

4 288 950 x 1050 x 215 4/2B 2CPX036393R9999 GM42 2CPX034485R9999

5 360 950 x 1300 x 215 5/2B 2CPX036394R9999 GM52 2CPX034486R9999

7 3 1100 1 84 1100 x 300 x 215 1/3B 2CPX036400R9999 -

2 168 1100 x 550 x 215 2/3B 2CPX036401R9999 -

3 252 1100 x 800 x 215 3/3B 2CPX036402R9999 -

4 336 1100 x 1050 x 215 4/3B 2CPX036403R9999 -

5 420 1100 x 1300 x 215 5/3B 2CPX036404R9999 -

8 4 1250 1 96 1250 x 300 x 215 1/4B 2CPX036410R9999 -

2 192 1250 x 550 x 215 2/4B 2CPX036411R9999 GM24 2CPX034488R9999

3 288 1250 x 800 x 215 3/4B 2CPX036412R9999 GM34 2CPX034489R9999

4 384 1250 x 1050 x 215 4/4B 2CPX036413R9999 GM44 2CPX034490R9999

5 480 1250 x 1300 x 215 5/4B 2CPX036414R9999 GM54 2CPX034491R9999

9 5 1400 1 108 1400 x 300 x 215 1/5B 2CPX036420R9999 -

2 216 1400 x 550 x 215 2/5B 2CPX036421R9999 GM25 2CPX034493R9999

3 324 1400 x 800 x 215 3/5B 2CPX036422R9999 GM35 2CPX034494R9999

4 432 1400 x 1050 x 215 4/5B 2CPX036423R9999 GM45 2CPX034495R9999

5 540 1400 x 1300 x 215 5/5B 2CPX036424R9999 GM55 2CPX034496R9999

2C
P

X0
34

48
4R

99
99

GM32
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Szafy naścienne
Akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Szafa naścienna B

ZP74P4

Zewnętrzne wsporniki montażowe 4 ZP74P4 2CPX062636R9999

ZX131

Zestaw do łączenia szaf

Do szeregowego łączenia szaf, 1 zestaw

1 ZX131 2CPX039131R9999

ZB43

Przepust membranowy*

Do wprowadzenia przewodu

1 ZB43 2CPX038183R9999

ZB40

Przepust nyplowy* 

Do wprowadzenia przewodu

1 ZB40 2CPX038195R9999

ZB111ZB113

Zamek standardowy* 1 ZB113 2CPX038478R9999

Zamek bębenkowy z 2 kluczami 1 ZB111 2CPX038479R9999

ZX456

Zamek baskwilowy

*W połączeniu z zamkiem standardowym i zamkiem bębenkowym  

(ZB113, ZB111)

Do wysokości całkowitej 0 (4 GU) 1 ZX456 2CPX039586R9999

Do wysokości całkowitej 1 (5 GU) 1 ZX457 2CPX039587R9999

Do wysokości całkowitej 2 (6 GU) 1 ZX458 2CPX039588R9999

Do wysokości całkowitej 3 (7 GU) 1 ZX459 2CPX039589R9999

Do wysokości całkowitej 4 (8 GU) 1 ZX460 2CPX039590R9999

Do wysokości całkowitej 5 (9 GU) 1 ZX461 2CPX039591R9999

ZH800

Zestaw do instalacji

Możliwość działania w połączeniu z ZH220/ZH221/ZH222

1 ZH800 2CPX038544R9999

ZH227

Uchwyt klamkowy 

Z uchwytem do zamka typu Berlin

1 ZH227 2CPX045708R9999

ZH203

Uchwyt klamkowy 

Z zamknięciem E0 12

1 ZH203 2CPX045707R9999

ZH228

Uchwyt klamkowy 

Do zamka półcylindrycznego 40 mm (30/10) z klapką do plombowania

1 ZH228 2CPX045709R9999

 *Wyposażenie dodatkowe zawarte w zakresie dostawy



Szafy naścienne | 2CPC 000 186 C0201    3/19

3

Szafy naścienne
Akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Szafa naścienna B

ZX440

Zamek baskwilowy

W połączeniu z systemem zamknięcia ZH203, ZH220, ZH221, ZH222,  

ZH227 i ZH228

Do wysokości całkowitej 0 (4 GU) 1 ZX440 2CPX039570R9999

Do wysokości całkowitej 1 (5 GU) 1 ZX441 2CPX039571R9999

Do wysokości całkowitej 2 (6 GU) 1 ZX442 2CPX039572R9999

Do wysokości całkowitej 3 (7 GU) 1 ZX443 2CPX039573R9999

Do wysokości całkowitej 4 (8 GU) 1 ZX444 2CPX039574R9999

Do wysokości całkowitej 5 (9 GU) 1 ZX445 2CPX039575R9999

Puszka z farbą do natryskiwania  

Kolor RAL 9016, 150 ml

1 ZA20 2CPX038229R9999

ZA120   

Aplikator do zaprawek  

Kolor RAL 9016, 12 ml

1 ZA120 2CPX039043R9999

Pokrywy wlotów kablowych 

Z płytami końcowymi i wspornikami montażowymi

Kolor RAL 9016, dostosowany do koloru szafek

Szerokość 1 kolumny, szerokość 300 mm 1 KB19 2CPX044049R9999

Szerokość 2 kolumn, szerokość 550 mm 1 KB29 2CPX044050R9999

Szerokość 3 kolumn, szerokość 800 mm 1 KB39 2CPX044051R9999

Szerokość 4 kolumn, szerokość 1050 mm 1 KB49 2CPX044052R9999

Szerokość 4 kolumn, szerokość 1300 mm 1 KB59 2CPX044053R9999

Profil

Kolor RAL 9016

Szerokość 2000 mm

1 KB219 2CPX044055R9999

Płyta końcowa lewa/prawa

Kolor RAL 9016

1 zestaw, 2 szt. 

1 KBS9 2CPX044057R9999

Wsporniki montażowe 1 KBW1 2CPX044058R9999

ZA20

KB19

KB219

KBS9

KBW1
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Szafy naścienne
Drzwiczki przezroczyste

PW OH Do użytku z szafami typu B Typ Nr kat.

TTS21

2C
P

X0
62

03
2R

99
99

1 00 1/00B TTS100 2CPX062021R9999

2 2/00B TTS200 2CPX062022R9999

3 3/00B TTS300 2CPX062023R9999

4 - TTS400 2CPX062024R9999

5 - TTS500 2CPX062025R9999

1 0 1/0B TTS10 2CPX062026R9999

2 2/0B TTS20 2CPX062027R9999

3 3/0B TTS30 2CPX062028R9999

4 4/0B TTS40 2CPX062029R9999

5 5/0B TTS50 2CPX062030R9999

1 1 1/1B TTS11 2CPX062031R9999

2 2/1B TTS21 2CPX062032R9999

3 3/1B TTS31 2CPX062033R9999

4 4/1B TTS41 2CPX062034R9999

5 5/1B TTS51 2CPX062035R9999

1 2 1/2B TTS12 2CPX062036R9999

2 2/2B TTS22 2CPX062037R9999

3 3/2B TTS32 2CPX062038R9999

4 4/2B TTS42 2CPX062039R9999

5 5/2B TTS52 2CPX062040R9999

1 3 1/3B TTS13 2CPX062041R9999

2 2/3B TTS23 2CPX062042R9999

3 3/3B TTS33 2CPX062043R9999

4 4/3B TTS43 2CPX062044R9999

5 5/3B TTS53 2CPX062045R9999

1 4 1/4B TTS14 2CPX062046R9999

2 2/4B TTS24 2CPX062047R9999

3 3/4B TTS34 2CPX062048R9999

4 4/4B TTS44 2CPX062049R9999

5 5/4B TTS54 2CPX062050R9999

1 5 1/5B TTS15 2CPX062051R9999

2 2/5B TTS25 2CPX062052R9999

3 3/5B TTS35 2CPX062053R9999

4 4/5B TTS45 2CPX062054R9999

5 5/5B TTS55 2CPX062055R9999

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Kieszeń na dokumentację DIN A4

Samoprzylepna, z przezroczystą folią

1 ZA6 2CPX038227R9999

10 ZA6P10 2CPX062380R9999

Samoprzylepna, z przezroczystą folią i wzmocnioną tylną ścianką 10 ZA61P10 2CPX062375R9999

Kieszeń na dokumentację DIN A4

Samoprzylepna

1 ZA13 2CPX038233R9999

10 ZA13P10 2CPX062381R9999

Kieszeń na dokumentację DIN A5

Samoprzylepna

1 ZA5 2CPX038228R9999

10 ZA5P10 2CPX062382R9999

 *Część zamienna zawarta w zakresie dostawy

ZA6

ZA5
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Szafy naścienne
Szafy naścienne B — wymiary, waga, straty mocy

Typ OH PW SU GU

Wymiary zewn. Wymiary wewn.
Mocowanie wewn. 
— wymiary Waga Strata mocy

H W D H2 W2 H1 W1 w kg w W

1/00B 00 1 36 3 500 300 215 452 252 388 188 7,4 46

2/00B 2 72 500 550 215 452 502 388 438 9,6 64

3/00B 3 108 500 800 215 452 752 388 688 13,4 99

1/0B 0 1 48 4 650 300 215 602 252 538 188 9,0 51

2/0B 2 96 650 550 215 602 502 538 438 12,6 74

3/0B 3 144 650 800 215 602 752 538 688 16,8 107

4/0B 4 192 650 1050 215 602 1002 538 938 18,0 125

5/0B 5 240 650 1300 215 602 1252 538 1188 25,2 157

1/1B 1 1 60 5 800 300 215 752 252 688 188 10,8 57

2/1B 2 120 800 550 215 752 502 688 438 14,6 85

3/1B 3 180 800 800 215 752 752 688 688 19,2 118

4/1B 4 240 800 1050 215 752 1002 688 938 24,8 149

5/1B 5 300 800 1300 215 752 1252 688 1188 29,2 192

1/2B 2 1 72 6 950 300 215 902 252 838 188 12,0 64

2/2B 2 144 950 550 215 902 502 838 438 16,8 97

3/2B 3 216 950 800 215 902 752 838 688 22,2 130

4/2B 4 288 950 1050 215 902 1002 838 938 28,0 175

5/2B 5 360 950 1300 215 902 1252 838 1188 32,4 230

1/3B 3 1 84 7 1100 300 215 1052 252 988 188 13,2 73

2/3B 2 168 1100 550 215 1052 502 988 438 18,8 109

3/3B 3 252 1100 800 215 1052 752 988 688 24,8 147

4/3B 4 336 1100 1050 215 1052 1002 988 938 31,2 204

5/3B 5 420 1100 1300 215 1052 1252 988 1188 36,4 268

1/4B 4 1 96 8 1250 300 215 1202 252 1138 188 15,0 81

2/4B 2 192 1250 550 215 1202 502 1138 438 20,4 118

3/4B 3 288 1250 800 215 1202 752 1138 688 27,2 166

4/4B 4 384 1250 1050 215 1202 1002 1138 938 33,6 232

5/4B 5 480 1250 1300 215 1202 1252 1138 1188 41,4 303

1/5B 5 1 108 9 1400 300 215 1352 252 1288 188 16,2 88

2/5B 2 216 1400 550 215 1352 502 1288 438 23,6 126

3/5B 3 324 1400 800 215 1352 752 1288 688 30,4 189

4/5B 4 432 1400 1050 215 1352 1002 1288 938 36,4 263

5/5B 5 540 1400 1300 215 1352 1252 1288 1188 45,2 339

> Wymiary w mm

W1

W2
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Szafy naścienne
Drzwiczki przezroczyste do szaf naściennych B — wymiary

Typ
Szafa 
naścienna B OH PW GU

Drzwiczki 
po lewej stronie*

Drzwiczki 
po prawej stronie*

Okienko 
po lewej stronie

Okienko 
po prawej stronie

Wys. x szer. Wys. x szer. HW x WW(L) HW x WW(R)

TTS100 1/00B 00 1 3 - 471,4 x 272 - 341,4 x 128

TTS200 2/00B 2 - 471,4 x 522 - 341,4 x 378

TTS300 3/00B 3 471,4 x 260 471,4 x 510 341,4 x 116 341,4 x 366

TTS400 - 4 471,4 x 510 471,4 x 510 341,4 x 366 341,4 x 366

TTS500 - 5 471,4 x 510 471,4 x 760 341,4 x 366 341,4 x 616

TTS10 1/0B 0 1 4 - 621,4 x 272 - 491,4 x 128

TTS20 2/0B 2 - 621,4 x 522 - 491,4 x 378

TTS30 3/0B 3 621,4 x 260 621,4 x 510 491,4 x 116 491,4 x 366

TTS40 4/0B 4 621,4 x 510 621,4 x 510 491,4 x 366 491,4 x 366

TTS50 5/0B 5 621,4 x 510 621,4 x 760 491,4 x 366 491,4 x 616

TTS11 1/1B 1 1 5 - 771,4 x 272 - 641,4 x 128

TTS21 2/1B 2 - 771,4 x 522 - 641,4 x 378

TTS31 3/1B 3 771,4 x 260 771,4 x 510 641,4 x 116 641,4 x 366

TTS41 4/1B 4 771,4 x 510 771,4 x 510 641,4 x 366 641,4 x 366

TTS51 5/1B 5 771,4 x 510 771,4 x 760 641,4 x 366 641,4 x 616

TTS12 1/2B 2 1 6 - 921,4 x 272 - 791,4 x 128

TTS22 2/2B 2 - 921,4 x 522 - 791,4 x 378

TTS32 3/2B 3 921,4 x 260 921,4 x 510 791,4 x 116 791,4 x 366

TTS42 4/2B 4 921,4 x 510 921,4 x 510 791,4 x 366 791,4 x 366

TTS52 5/2B 5 921,4 x 510 921,4 x 760 791,4 x 366 791,4 x 616

TTS13 1/3B 3 1 7 - 1071,4 x 272 - 941,4 x 128

TTS23 2/3B 2 - 1071,4 x 522 - 941,4 x 378

TTS33 3/3B 3 1071,4 x 260 1071,4 x 510 941,4 x 116 941,4 x 366

TTS43 4/3B 4 1071,4 x 510 1071,4 x 510 941,4 x 366 941,4 x 366

TTS53 5/3B 5 1071,4 x 510 1071,4 x 760 941,4 x 366 941,4 x 616

TTS14 1/4B 4 1 8 - 1221,4 x 272 - 1091,4 x 128

TTS24 2/4B 2 - 1221,4 x 522 - 1091,4 x 378

TTS34 3/4B 3 1221,4 x 260 1221,4 x 510 1091,4 x 116 1091,4 x 366

TTS44 4/4B 4 1221,4 x 510 1221,4 x 510 1091,4 x 366 1091,4 x 366

TTS54 5/4B 5 1221,4 x 510 1221,4 x 760 1091,4 x 366 1091,4 x 616

TTS15 1/5B 5 1 9 - 1371,4 x 272 - 1241,4 x 128

TTS25 2/5B 2 - 1371,4 x 522 - 1241,4 x 378

TTS35 3/5B 3 1371,4 x 260 1371,4 x 510 1241,4 x 116 1241,4 x 366

TTS45 4/5B 4 1371,4 x 510 1371,4 x 510 1241,4 x 366 1241,4 x 366

TTS55 5/5B 5 1371,4 x 510 1371,4 x 760 1241,4 x 366 1241,4 x 616
> Wymiary w mm 
*Drzwi dwuskrzydłowe w szafach o szerokości co najmniej trzech kolumn

BS(L) BS(R)

HS

72

65

65

7272 72

HSHW HW

WW(L) WW(R)
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Szafy wolnostojące HS 4/2

Szafy wolnostojące H 4/3
 
Stosowane normy:
DIN EN 60439/1 (VDE 0660-500)

Przy produkcji rozdzielnic należy przestrzegać stosownych przepisów w celu spełnienia 
wymagań klas ochronności I/II (uziemienie/podwójna izolacja)! 

Szafy wolnostojące
Spis treści
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Szafy wolnostojące
Instalacja w pomieszczeniu .

Szafy wolnostojące H IP43 ., głębokość szafy 225 mm, wysokość szafy 1850 mm

Z zainstalowanym zestawem montażowym EDF i modułem ochrony przed dotykiem

In do 400 A

Obudowa i drzwiczki wykonane z blachy stalowej

RAL 7035, malowane proszkowo

Otwory przepustowe na szerokość kolumny na górze i na dole

Kąt otwarcia drzwi: 160 stopni

Szafy o szerokości od 1 do 3 kolumn: drzwi pojedyncze z zawiasami po prawej stronie, 

szafy o szerokości 4 kolumn: drzwi dwuskrzydłowe 

Drzwi z zawrotnicą 

Zamek standardowy: Dwupiórowy 3 mm

Przygotowane do wyposażenia w moduły CombiLine-M na ramie montażowej EDF

Przygotowane do zainstalowania paneli rozdzielczych/zestawów kombinowanych

Z zewnętrznymi wspornikami mocującymi w zakresie dostawy

Przepusty należy zamawiać oddzielnie.

Cokoły należy zamawiać oddzielnie.

Szafy wolnostojące HS IP43 ,, głębokość szafy 225 mm, wysokość szafy 1850 mm

Z zainstalowanym zestawem montażowym EDF i modułem ochrony przed dotykiem

In do 400 A

Obudowa i drzwiczki wykonane z blachy stalowej

RAL 7035, malowane proszkowo

Otwory przepustowe na szerokość kolumny na górze i na dole

Kąt otwarcia drzwi: 160 stopni

Szafy o szerokości od 1 do 3 kolumn: drzwi pojedyncze z zawiasami po prawej stronie, 

szafy o szerokości 4 kolumn: drzwi dwuskrzydłowe 

Drzwi z zawrotnicą 

Zamek standardowy: Dwupiórowy 3 mm

Przygotowane do wyposażenia w moduły CombiLine-M na ramie montażowej EDF

Przygotowane do zainstalowania paneli rozdzielczych/zestawów kombinowanych

Z zewnętrznymi wspornikami mocującymi w zakresie dostawy

Przepusty należy zamawiać oddzielnie.

Cokoły należy zamawiać oddzielnie.

Przygotowane do instalacji paneli rozdzielczych, zestawów kombinowanych i modułów CombiLine-M  
na profilach montażowych EDF 
W szafach HS i FS można również instalować panele licznikowe, używając zestawu montażowego ZB15

Szafy wolnostojące HS
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Szafy wolnostojące
Do 400 A, do użytku w pomieszczeniach zamkniętych

3/8HS

2C
P

X0
34

32
8R

99
99

Szafy wolnostojące HS z zainstalowanym zestawem montażowym EDF i modułem ochrony przed dotykiem, IP43 ,
12 8 1 144 1850 x 300 x 225 1/8HS 2CPX034326R9999

2 288 1850 x 550 x 225 2/8HS 2CPX034327R9999

3 432 1850 x 800 x 225 3/8HS 2CPX034328R9999

4 576 1850 x 1050 x 225 4/8HS 2CPX034329R9999

> Cokół i przepusty należy zamawiać oddzielnie — zobacz strony 4/5, 4/7
> Panele rozdzielcze, zestawy kombinowane i moduły CombiLine-M — zobacz rozdział 7 
> Zestaw montażowy ZB15 jest wymagany na szerokość jednej kolumny (250 mm), jeśli w szafach wolnostojących  
   instaluje się panele licznikowe — zobacz strona 4/7
> Akcesoria — zobacz strona 4/4

3/8H

2C
P

X0
34

32
3R

99
99

Szafy wolnostojące H z zainstalowanym zestawem montażowym EDF i modułem ochrony przed dotykiem, IP43 .

12 8 1 144 1850 x 300 x 225 - 1/8H 2CPX034321R9999

2 288 1850 x 550 x 225 - 2/8H 2CPX034322R9999

3 432 1850 x 800 x 225 - 3/8H 2CPX034323R9999

4 576 1850 x 1050 x 225 - 4/8H 2CPX034324R9999

> Cokół i przepusty należy zamawiać oddzielnie — zobacz strony 4/5, 4/7
> Panele rozdzielcze, zestawy kombinowane i moduły CombiLine-M — zobacz rozdział 7
> Akcesoria — zobacz strona 4/4
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Szafy wolnostojące
Akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Szafy wolnostojące H i HS

Szyld zamka 

Na klucz dwupiórowy 

3 mm (standard) i 

5 mm (oddzielnie zamówić zestaw montażowy ZH800)

1 ZH220 2CPX045700R9999

ZH131ZH130

Zamek

Dwupiórowy 3 mm* 1 ZH130 2CPX060490R9999

Dwupiórowy 5 mm 1 ZH131 2CPX060491R9999

Szyld zamka 

Pod klucz trójkątny i kwadratowy oraz pod wkładkę Daimler-Benz

1 ZH221 2CPX045701R9999

ZH134ZH132

Zamek

Trójkątny 7 mm 1 ZH132 2CPX060492R9999

Trójkątny 8 mm 1 ZH133 2CPX060493R9999

Kwadratowy 6 mm 1 ZH134 2CPX060494R9999

Kwadratowy 7 mm 1 ZH135 2CPX060495R9999

Kwadratowy 8 mm 1 ZH136 2CPX060496R9999

Wkładka Daimler-Benz 1 ZH137 2CPX060497R9999

ZH160 ZH157

ZH162 ZH165

Klucze

Dwupiórowy 3 mm* 1 ZH160 2CPX060660R9999

Dwupiórowy 5 mm 1 ZH161 2CPX060661R9999

Trójkątny 7 mm 1 ZH157 2CPX060657R9999

Trójkątny 8 mm 1 ZH158 2CPX060658R9999

Kwadratowy 6 mm 1 ZH162 2CPX060662R9999

Kwadratowy 7 mm 1 ZH163 2CPX060663R9999

Kwadratowy 8 mm 1 ZH164 2CPX060664R9999

Daimler-Benz 1 ZH165 2CPX060665R9999

Klucz uniwersalny 

Dwupiórowy 3 mm/5 mm

Trójkątny 8 mm 

Kwadratowy 6 mm/8 mm

1 ZH91 2CPX066091R9999

Szyld zamka 

do klamki typu okiennego lub drzwiowego

(oddzielnie zamówić zestaw montażowy ZH800)

1 ZH222 2CPX045702R9999

ZH138 ZH139

Klamka typu okiennego

Bez zamka, kompletna 1 ZH138 2CPX060498R9999

Z zamkiem, kompletna 1 ZH139 2CPX060499R9999

 *Część zamienna zawarta w zakresie dostawy

ZH220

ZH221

ZH137

ZH91

ZH222
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Szafy wolnostojące
Akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr kat. Cena

Szafy wolnostojące C, G, FS, H i HS

ZH140 ZH141

Klamka typu drzwiowego

Bez zamka, kompletna 1 ZH140 2CPX060500R9999

Z zamkiem, kompletna 1 ZH141 2CPX060501R9999

ZH223

Uchwyt klamkowy  

Do zamka półcylindrycznego 40 mm (30/10) z klapką do plombowania

1 ZH223 2CPX045703R9999

ZH142

Wkładka ślepa

(zamiast zamka półcylindrycznego)

1 ZH142 2CPX060502R9999

Przepusty IP54 

Uwaga: Przepusty należy zawsze zamawiać oddzielnie!

ZP55

Przepust zamykający 1 ZP55 2CPX038536R9999

10 ZP55P10 2CPX062450R9999

ZP56

Przepust do dławików z gwintem metrycznym

1 x M63 / M50

2 x M32 / M20 

1 ZP56 2CPX038534R9999

10 ZP56P10 2CPX062451R9999

ZP57

Przepust do dławików z gwintem metrycznym

2 x M32 / M20

4 x M25 / 5 x M20

1 ZP57 2CPX038535R9999

10 ZP57P10 2CPX062452R9999

ZP58

Przepust membranowy 1 ZP58 2CPX038538R9999

10 ZP58P10 2CPX062453R9999

ZW125P4

Zewnętrzne wsporniki montażowe 4 ZW125P4 2CPX062461R9999

ZH148

Prowadnica do zamka*

Z elementami mocującymi

1 ZH148 2CPX060508R9999

Uszczelka gumowa* 

Do drzwi dwuskrzydłowych

1 ZW195 2CPX039395R9999

 *Część zamienna zawarta w zakresie dostawy

ZW195
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Szafy wolnostojące
Akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Szafy wolnostojące H i HS

Wsporniki montażowe*  

(2 szt., z elementami mocującymi) 

Wymagane do montażu centralnej szyny wsporczej 

2 ZW104P2 2CPX062459R9999

Centralna szyna wsporcza*

Szerokość 1 kolumny 1 ZW41 2CPX039441R9999

Szerokość 2 kolumn 1 ZW42 2CPX039442R9999

Szerokość 3 kolumn 1 ZW43 2CPX039443R9999

Szerokość 4 kolumn 1 ZW44 2CPX039444R9999

Szerokość 5 kolumn 1 ZW45 2CPX039445R9999

Zestaw do uziemienia drzwi  

10 mm2

1 ZL8 2CPX038001R9999

Zawias*  

Kąt otwarcia drzwi 160°

Do szaf typu H i HS

3 ZW106P3 2CPX062460R9999

Zestaw do łączenia szaf 

Do szeregowego łączenia szaf, 1 zestaw

1 ZW190 2CPX039390R9999

Kieszeń na dokumentację DIN A4

Samoprzylepna, z przezroczystą folią

1 ZA6 2CPX038227R9999

10 ZA6P10 2CPX062380R9999

Samoprzylepna, z przezroczystą folią

i wzmocnioną tylną ścianką

10 ZA61P10 2CPX062375R9999

Kieszeń na dokumentację DIN A4

Samoprzylepna

1 ZA13 2CPX038233R9999

1 ZA13P10 2CPX062381R9999

Kieszeń na dokumentację DIN A5

Samoprzylepna

1 ZA5 2CPX038228R9999

1 ZA5P10 2CPX062382R9999

Puszka z farbą do natryskiwania  

Kolor RAL 7005, 150 ml

1 ZA18 2CPX038237R9999

Kolor RAL 7035, 150 ml 1 ZA16 2CPX038235R9999

Aplikator do zaprawek  

Kolor RAL 7035, 12 ml

1 ZA116 2CPX039042R9999

 *Część zamienna zawarta w zakresie dostawy

ZW104P2

ZW41

ZL8

ZW106P3

ZW190

ZA6

ZA5

ZA18

ZA116
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Szafy wolnostojące H i HS

Pokrywy wlotów kablowych

Z płytami końcowymi i wspornikami montażowymi

Kolor RAL 7035, dostosowany do koloru szafek

Szerokość 1 kolumny, szerokość 300 mm 1 KB17 2CPX044044R9999

Szerokość 2 kolumn, szerokość 550 mm 1 KB27 2CPX044045R9999

Szerokość 3 kolumn, szerokość 800 mm 1 KB37 2CPX044046R9999

Szerokość 4 kolumn, szerokość 1050 mm 1 KB47 2CPX044047R9999

Szerokość 5 kolumn, szerokość 1300 mm 1 KB57 2CPX044048R9999

Profil

Kolor RAL 7035

Szerokość 2000 mm

1 KB217 2CPX044054R9999

Płyta końcowa lewa/prawa

Kolor RAL 7035 

1 zestaw, 2 szt.

1 KBS7 2CPX044056R9999

Wsporniki montażowe 1 KBW1 2CPX044058R9999

KB17

KB217

KBS7

KBW1

Szafy wolnostojące
Akcesoria

Szafy wolnostojące HS

Zestaw montażowy   

Do montażu paneli licznikowych zamówić także  

jeden dodatkowy zestaw ZB15 na szerokość jednej kolumny (250 mm)

1 ZB15 2CPX038132R9999

ZW123

Moduł ochrony przed dotykiem*

Do pojedynczych paneli licznikowych 1 ZW123 2CPX039505R9999

Do podwójnych paneli licznikowych 1 ZW124 2CPX039506R9999

Szafy wolnostojące H i HS

Cokół 

Kolor RAL 7005, wysokość 50 mm

Szerokość 1 kolumny 1 GSR1 2CPX034951R9999

Szerokość 2 kolumn 1 GSR2 2CPX034952R9999

Szerokość 3 kolumn 1 GSR3 2CPX034953R9999

Szerokość 4 kolumn 1 GSR4 2CPX034954R9999

Szerokość 5 kolumn 1 GSR5 2CPX034955R9999

Cokół wysoki 

Tył i przód zdejmowalne

Kolor RAL 7005, wysokość 150 mm

Szerokość 1 kolumny 1 GRG1 2CPX034956R9999

Szerokość 2 kolumn 1 GRG2 2CPX034957R9999

Szerokość 3 kolumn 1 GRG3 2CPX034958R9999

Szerokość 4 kolumn 1 GRG4 2CPX034959R9999

Szerokość 5 kolumn 1 GRG5 2CPX034960R9999

 *Część zamienna zawarta w zakresie dostawy

ZB15

GSR1

GRG1
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Szafy wolnostojące HS i H
Wymiary, waga, straty mocy

    Wymiary zewn.  

  Masa (kg) Straty mocy z cokołem Wymiary wewn. 

 Typ z cokołem (W) Wys. x szer. x gł. H1 x W1

 1/8HS 30,33 155 1900 x  300 x 225 1802 x 252

 2/8HS 44,62 266 1900 x  550 x 225 1802 x 502

 3/8HS 57,20 370 1900 x  800 x 225 1802 x 752

 4/8HS 73,41 482 1900 x 1050 x 225 1802 x 1002 

 

 

 

 1/8H 29,63 164 1900 x  300 x 225 1802 x 252

 2/8H 43,88 280 1900 x  550 x 225 1802 x 502

 3/8H 56,06 390 1900 x  800 x 225 1802 x 752

 4/8H 70,83 508 1900 x 1050 x 225 1802 x 1002 

 
> Wymiary w mm

Szafa wolnostojąca HS

Z zainstalowanym zestawem montażowym EDF 

do montażu paneli rozdzielczych, zestawów 

kombinowanych i modułów CombiLine 

na profilach montażowych EDF; w szafach 

HS można również instalować panele 

licznikowe, używając zestawu montażowego 

ZB15

Szafa wolnostojąca H 

Z zainstalowanym zestawem montażowym 

EDF do montażu paneli rozdzielczych, 

zestawów kombinowanych i modułów 

CombiLine na profilach EDF.
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Szafy wolnostojące HS i H
Wymiary, waga, straty mocy

Typ Wymiar W w mm

GSR1 210 

GSR2 460 

GSR3 710 

GSR4 960 

GSR5 1210  

Przekrój: szafa HS 
z panelem licznikowym

Wymiary: otwory do przymocowania cokołu do podłogi

Typ Wymiar W w mm

GRG1 240 

GRG2 490 

GRG3 740 

GRG4 990 

GRG5 1240  

Przekrój: szafa H*  
z panelami rozdzielczymi/modułami  
na ramie montażowej EDF

*Szafa H bez osłabień do wyłamania na przepusty

Cokół 150 mm

10
4

50

Pod 
śruby
Ø 8 mm

W(30) (30)

W

Pod 
śruby
Ø 8 mm

14
4

30

(45) (45)

Cokół 50 mm

> Wymiary w mm
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Wprowadzenie 5/2

Szafy naścienne TwinLine

Dane techniczne i cechy produktów 5/19

Możliwości zabudowy 5/20

TwinLine-G, głębokość szafy 225 mm  5/22

TwinLine-L, głębokość szafy 275 mm  5/24

TwinLine-W, głębokość szafy 350 mm 5/26

 

Szafy wolnostojące TwinLine

Dane techniczne i cechy produktów 5/29

Możliwości zabudowy 5/30

TwinLine-G, głębokość szafy 225 mm  5/32

TwinLine-L, głębokość szafy 275 mm  5/32

TwinLine-W, głębokość szafy 350 mm 5/32

 

Akcesoria 

Szafy naścienne i wolnostojące 5/34

 

Załącznik techniczny 

Szafy naścienne i wolnostojące 5/44

 
Stosowane normy: DIN EN 60439/1 (VDE 0660-500) DIN EN 61439-1/-2 
(DIN VDE 0660-600)
Przy produkcji rozdzielnic należy przestrzegać stosownych przepisów w celu spełnienia 
wymagań klas ochronności I/II (uziemienie/podwójna izolacja)!

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Spis treści
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych

System TwinLine to kompletna rodzina szaf dostępnych 
w dwóch klasach ochronności i trzech głębokościach. 
Wszystkie obudowy mają wysoki stopień ochrony IP55.

Ciągłość rozwiązań to główna zasada, która przyświecała 
projektantom nowych naściennych i wolnostojących szaf 
do montażu tablic rozdzielczych. Dotyczy ona zarówno 
wysokiego stopnia ochrony czy łatwości instalacji, jak i oferty 
produktów spełniających wszystkie wymogi w branży. 

Zalety: bogaty wybór produktów, wysoka jakość, szybka 
i łatwa konfiguracja wewnętrzna. Koncepcja uproszczenia 
gamy akcesoriów gwarantuje pełną elastyczność przy 
jednoczesnym zmniejszeniu niezbędnych zapasów. 

Jeżeli szukasz nowoczesnej, zoptymalizowanej pod kątem 
użytkownika i przyszłościowej szafy do montażu tablic 
rozdzielczych, TwinLine jest rozwiązaniem dla Ciebie.  

Elastyczność systemu to standardowa cecha nowych szaf 
naściennych i wolnostojących, ponieważ w połączeniu 
z modułami CombiLine-M system TwinLine zapewnia 
nieograniczoną liczbę możliwych konfiguracji wewnątrz 
obudowy.

Zalety produktów
 – Innowacyjna technologia przepustów kablowych.
 – Znacznie większa powierzchnia użytkowa na wprowadzenie 

kabli.
 – Wszystkie przepusty są kompatybilne z otworami 

i osłabieniami do wyłamania w ramach całego systemu 
TwinLine.

 – Jednolity system mocowań dla wszystkich konfiguracji 
wewnętrznych.

 – Perfekcyjna konfiguracja wewnętrzna z modułami 
CombiLine-M.

 – Optymalny dostęp i łatwość instalacji dzięki kątowi otwarcia 
drzwi wynoszącemu 180 stopni. 

 – Wszystkie szafy można łatwo zestawić szeregowo zarówno 
w pionie, jak i w poziomie.

 – Krótki czas montażu cokołu i bezpieczny transport.
 – Koncepcja uproszczenia gamy akcesoriów, umożliwiająca 

zmniejszenie zapasów.
 – Szybkie i spójne planowanie i obliczenia przy użyciu 

oprogramowania PDC.

Wprowadzając do oferty system TwinLine, firma STRIEBEL & JOHN 
wyznaczyła nowy standard w dziedzinie nowoczesnego rozdziału 
energii. System TwinLine został poddany badaniom zgodnie 
z normami IEC 61439 oraz DIN EN 61439 część 1 i 2. 
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Kompletny system szaf we wszystkich rozmiarach

TwinLine-G 
głębokość 225 mm

TwinLine-L 
głębokość 275 mm

TwinLine-W 
głębokość 350 mm

Jeden system

Dwie klasy ochronności

Trzy głębokości szaf

Nieograniczone możliwości

Seria szaf TwinLine-G TwinLine-L TwinLine-W

Stopień ochrony maks. IP55 maks. IP55 maks. IP55

Klasa ochronności . . . 
Głębokość 225 275 350

Szerokość 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 1550

Wysokość GU 4 650 # # # # # # # # # # # # # # #
GU 5 800 # # # # # # # # # # # # # # #
GU 6 950 # # # # # # # # # # # # # # #
GU 7 1100 # # # # # # # # # # # # # # #
GU 8 1250 # # # # # # # # # # # # # # #
GU 9 1400 # # # # # # # # # # # # # # #
GU 12 1850 # # # # # # # # # # # # # # # #

> Wymiary w mm
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Kompletny system szaf we wszystkich rozmiarach

TwinLine-G 
głębokość 225 mm

TwinLine-L 
głębokość 275 mm

TwinLine-W 
głębokość 350 mm

TwinLine-W 
głębokość 350 mm

Seria szaf TwinLine-G TwinLine-L TwinLine-W

Stopień ochrony maks. IP55 maks. IP55 maks. IP55

Klasa ochronności , , ,
Głębokość 225 275 350

Szerokość 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 1550

Wysokość GU 4 650 # # # # # # # # # # # # # # #
GU 5 800 # # # # # # # # # # # # # # #
GU 6 950 # # # # # # # # # # # # # # #
GU 7 1100 # # # # # # # # # # # # # # #
GU 8 1250 # # # # # # # # # # # # # # #
GU 9 1400 # # # # # # # # # # # # # # #
GU12 1850 # # # # # # # # # # # # # # # #

> Wymiary w mm
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Przegląd zalet produktów



TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych | 2CPC 000 186 C0201     5/7

5

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Przegląd zalet produktów

 –  Znacznie większa powierzchnia użytkowa 
na wprowadzenie kabli.

 – Innowacyjna technika przepustów z montażem 
bez użycia narzędzi.

 –  Jednolity system mocowań dla wszystkich konfiguracji 
wewnętrznych.

 – Wszystkie szafy można łatwo zestawić szeregowo 
zarówno w pionie, jak i w poziomie.

 – Krótki czas montażu cokołu i bezpieczny transport.

 – Optymalny dostęp i łatwość instalacji dzięki kątowi 
rozwarcia drzwi wynoszącemu 180 stopni.

180°
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Innowacyjny sposób wprowadzenia kabli

 – Wszystkie przepusty mają wysoki stopień ochrony IP55.
 – Do 84% większa powierzchnia użytkowa do wprowadzania 

kabli.
 – Wszystkie przepusty są kompatybilne z otworami 

i osłabieniami do wyłamania w ramach całego systemu 
TwinLine.

 – Bogata gama nowych przepustów.

Przepust membranowy
 – 2-częściowy przepust ze zintegrowaną uszczelką, materiał: 

tworzywo sztuczne.
 – Montaż bez użycia narzędzi dzięki technice „wciśnij 

i zablokuj”.
 – Optymalny sposób wprowadzenia kabli dzięki połączeniu 

twardych i miękkich elementów.
 – Dodatkowe możliwości mocowania i centrowania.

Z TwinLine zyskujesz więcej.
Powierzchnia użytkowa do wprowadzania kabli jest 
większa o maksymalnie 84%. Wszystkie przepusty 
mają wysoki stopień ochrony IP55. Dzięki zastosowaniu 
techniki „wciśnij i zablokuj”, umożliwiającej montaż 
bez użycia narzędzi, 2-częściowe przepusty gwarantują 
większą wygodę.
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Innowacyjny sposób wprowadzenia kabli

Przepust do montażu z użyciem dławików metrycznych
 – 2-częściowy przepust ze zintegrowaną uszczelką, 

materiał: tworzywo sztuczne.
 – Montaż bez użycia narzędzi dzięki technice „wciśnij 

i zablokuj”.
 – Dwa różne wzory otworów.

Przepust z dławnicami kablowymi
 – 2-częściowy przepust ze zintegrowaną uszczelką, 

materiał: tworzywo sztuczne.
 – Montaż bez użycia narzędzi dzięki technice „wciśnij 

i zablokuj”.
 – Dostępne wersje z dwiema lub trzema dławnicami 

kablowymi.

Przepust zamykający
 – 2-częściowy przepust ze zintegrowaną uszczelką, 

materiał: tworzywo sztuczne.
 – Montaż bez użycia narzędzi dzięki technice „wciśnij 

i zablokuj”.
 – Może pełnić rolę przepustu zamykającego lub elementu 

umożliwiającego przystosowanie konfiguracji do potrzeb;  
może być używany do dławików kablowych lub mocowań 
śrubowych.

Przepust zamykający
 – Z uszczelką piankową na całym obwodzie, materiał: 

blacha stalowa cienka, 2 mm.
 – Ciągłe zabezpieczające połączenie z masą poprzez 

łącznik przepustu.
 – Może pełnić rolę przepustu zamykającego lub elementu 

umożliwiającego przystosowanie konfiguracji do potrzeb; 
może być używany do dławików kablowych lub mocowań 
śrubowych.
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 

Jednolity system mocowań dla wszystkich konfiguracji wewnętrznych

Dzięki jednolitemu systemowi szaf naściennych 
i wolnostojących do znormalizowanych paneli 
rozdzielczych systemu CombiLine-M W systemie 
TwinLine konfiguracja wewnętrzna to czysta przyjemność. 
Nowe uchwyty do ramy montażowej EDF i WR, i płyt 
montażowych mają regulację głębokości mocowania 
co 12,5 mm. Standardowy uchwyt redukuje liczbę 
wymaganych elementów montażowych i umożliwia 
instalację obydwu typów ram montażowych w szafach 
naściennych na tym samym poziomie mocowania. 
TwinLine ułatwia i uelastycznia proces instalacji oraz 
pomaga zapewnić perfekcyjną konfigurację wewnętrzną 
dzięki modułom CombiLine-M.

 – Oszczędność czasu instalacji dzięki jednolitemu mocowaniu  
płyt montażowych oraz ram montażowych EDF i WR.

 – Płyty montażowe i ramy montażowe WR: szybki montaż 
za pomocą trzpieni ustalających. 
Ramy montażowe EDF: elastyczny montaż za pomocą 
adaptera uchwytów.

 – Połączenie ram montażowych EDF i WR w szafie naściennej.
 – Znaczna redukcja liczby elementów montażowych – 

oszczędność miejsca w magazynach.
 – Możliwość odczytu wskazania regulacji głębokości na szynie 

montażowej co 12,5 mm.

Wewnętrzna konfiguracja z płytą montażową i ramami montażowymi WR i EDF
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 

Jednolity system mocowań dla wszystkich konfiguracji wewnętrznych

Mocowanie 
ramy montażowej EDF

Mocowanie 
ramy montażowej WR

Mocowanie 
płyty montażowej 
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Optymalny dostęp i łatwość instalacji

W nowej serii szaf zadbano także o doskonałe warunki 
dostępu: kąt otwarcia drzwi wynosi 180 stopni. Zawiasy 
z zewnętrznymi sworzniami umożliwiają optymalny dostęp 
podczas pracy lub na potrzeby rozbudowy, konserwacji 
i monitorowania działania. System zamykania daje 
dużą swobodę, gdyż zawias drzwi można zamontować 
lub wymienić jednym ruchem nadgarstka.

 – Kąt otwarcia drzwi to 180 stopni w szafach pojedynczych 
i połączonych szeregowo.

 – Innowacyjny system zamykania jest łatwy w montażu 
i umożliwia szybką modyfikację zawiasów.

 – Znacznie krótszy czas instalacji. 
 – Wysoki stopień ochrony IP55 w przypadku wszystkich 

modeli dzięki piankowej uszczelce na całym obwodzie 
drzwi.

 – Dodatkowe elementy poprawiające stabilność 
i rozmieszczenie urządzeń w drzwiach. 

180°
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Wszystkie szafy można z łatwością połączyć szeregowo

Szafy TwinLine gwarantują łatwość i bezpieczeństwo 
łączenia szeregowego. Otwory przepustowe i osłabienia 
do wyłamania zapewniają dużo miejsca, a obszerne 
otwory na szyny zbiorcze umożliwiają wygodną instalację. 

 – Wszystkie szafy można z łatwością połączyć szeregowo 
zarówno w pionie, jak i w poziomie.

 – Dwa boczne osłabienia do wyłamania dla poprowadzenia 
mostu szynowego lub szeregowego łączenia szaf.

 – Zestaw do łączenia szaf w celu uzyskania stopnia ochrony 
IP55 i dodatkowe ramki izolacyjne są dostępne w formie 
akcesoriów.

Obszerny otwór na szyny zbiorcze.
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych  
Krótki czas montażu cokołu i bezpieczny transport

Nowy, innowacyjny cokół stanowi podstawę wolnostojących 
szaf TwinLine, będąc jednocześnie idealną odpowiedzią na 
potrzeby użytkowników z branży, oczekujących ułatwienia 
instalacji. Cokół składa się z czterech części: dwóch ścianek 
bocznych już połączonych z narożnikami oraz ścianki 
przedniej i tylnej.

Demontaż przedniej i tylnej ścianki czyni transport 
bezpieczniejszym. Potrzebujesz połączyć kilka szaf 
szeregowo? Dzięki zastosowanemu cokołowi nie stanowi 
to problemu, ponieważ kanały kablowe i dławiki metryczne 
można przełożyć przez osłabienia do wyłamania w ściankach 
bocznych cokołów.
Aby ułatwić tworzenie połączeń wewnętrznych, można także 
wbudować kanały kablowe w cokoły producenta rozdzielnicy.  
Dostępne są cokoły o wysokości 50 mm i 100 mm. Można 
je ustawiać jeden na drugim lub łączyć. 

Cokół o wysokości 50 mm i 100 mm 
 – Innowacyjny cokół szafy do wyjątkowo łatwego montażu.
 – Szybka instalacja cokołu od wewnątrz szafy.
 – Możliwość montażu do trzech cokołów jeden na drugim 

(dodatkowe akcesoria nie są wymagane).
 – Można łączyć cokoły o wysokości 50 mm i 100 mm.

Cokół o wysokości 100 mm
 – Optymalne prowadzenie kabli przez boczne osłabienia 

do wyłamania dla przepustów kablowych lub mocowań 
śrubowych.

 – Możliwość łatwej instalacji szyny podtrzymującej kable.
 – Możliwość szybkiego zamocowania kanału kablowego 

na cokole. 
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Cokół z szyną 
podtrzymującą kable

Cokół z kanałem  
do mocowania kabli 

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych  
Krótki czas montażu cokołu i bezpieczny transport
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Łatwe projektowanie z użyciem narzędzia Panel Design Configurator

Panel Design Configurator
Wersja standardowa

Wersja podstawowa dokumentacji ofertowej, począwszy 
od widoku graficznego paneli rozdzielczych aż po listy 
zamówień i części. 

Wspiera użytkownika w wyborze odpowiednich produktów 
oraz zgodnych akcesoriów. Ta wersja Panel Design 
Configurator stanowi oprogramowanie podstawowe, które 
możemy rozbudować do wersji rozszerzonej.

Panel Design Configurator  
Wersja rozszerzona 

Moduł CAD do tworzenia schematów połączeń, zawiera 
biblioteki symboli oraz makr. Służy także do przenoszenia list 
części pomiędzy narzędziem Panel Design Configurator 
a innymi programami.

Moduł służący do przygotowywania eksportu rysunków 
w formacie DXF oraz list projektowych do formatów PDF, RTF, 
TXT lub XLS.

Moduł przeznaczony do tworzenia własnych bibliotek symboli 
stosowanych w ramach planów ogólnych oraz planów 
graficznych.

Moduł do zarządzania danymi klientów i projektów.

Dodatkowo oferujemy naszym klientom:
 – Bezpłatną bibliotekę symboli oraz makr zawierającą 

ponad 5000 elementów
 – Stale aktualizowaną bazę danych artykułów 

ze specyfikacjami technicznymi
 – Okresową aktualizację danych dotyczących artykułów 

i cen produktów
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Łatwe tworzenie projektów z użyciem narzędzia Panel Design Configurator

Obsługa klienta
Dbamy o naszych użytkowników, stale doskonaląc nasze 
oprogramowanie. Oferujemy nieustanne wsparcie dla klientów, 
którzy wybrali narzędzie Panel Design Configurator. Wystarczy 
się z nami skontaktować, by skorzystać z usług naszego 
pomocnego zespołu i otrzymać odpowiedź na wszelkie pytania.

Interaktywne wsparcie 
Przygotowaliśmy filmy demonstracyjne dla wszystkich funkcji 
Panel Design Configurator, aby pomóc użytkownikom 
zapoznać się z oprogramowaniem.

Prosta obsługa
Użytkownik jest w stanie samodzielnie przygotowywać projekty, 
wykonywać obliczenia i archiwizować dokumentację — 
nie wymaga to czasochłonnego uczenia się obsługi programu. 
Nie są wymagane żadne specjalne umiejętności w zakresie 
oprogramowania CAD. Użytkownik jest przeprowadzany przez 
poszczególne obszary oprogramowania za pomocą okien 
dialogowych.

Szkolenie
W naszym centrum szkoleniowym oferujemy użytkownikom 
możliwość zapoznania się z oprogramowaniem i udzielamy 
profesjonalnych wskazówek ułatwiających obsługę.
Zachęcamy do uzyskania informacji na temat naszych 
programów szkoleniowych. 

Dokumentacja
Stworzyliśmy przejrzysty podręcznik stanowiący narzędzie 
wykorzystywane w połączeniu z oferowanym przez nas 
szkoleniem. Umożliwia on szybkie zapoznanie się 
z oprogramowaniem. Podręcznik zawiera pełny opis funkcji 
wszystkich pozycji menu. 

Nieustannie doskonalimy oprogramowanie, korzystając 
z informacji zwrotnych otrzymywanych od użytkowników. 
Polegamy na Państwa opiniach, dzięki którym nasze 
oprogramowanie jest przyjazne dla użytkownika 
i dostosowane do potrzeb rynku.

Wymagania dotyczące systemu 

Procesor  Pentium 1 GHz lub lepszy

Pamięć  500 MB

Dysk twardy  min. 300 MB dostępnego miejsca

Ekran  Rozdzielczość 1024 x 768 pikseli lub lepsza

Napędy  Wymagany napęd CD

System operacyjny   Microsoft Windows XP, Vista, 7

Urządzenie wyjścia   Wszystkie drukarki dostępne w środowisku Windows



5/18      2CPC 000 186 C0201 | TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 

5

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych  

Szafy naścienne
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych  

Szafy naścienne – dane techniczne i cechy produktów

Dane techniczne TwinLine-G, L oraz W 

Normy/wymagania zgodnie z normą DIN EN 61439-1/-2, DIN VDE 0660-600*1

Klasa ochronności I, uziemienie

 II, podwójna izolacja

Stopień ochrony z drzwiami IP55

 bez drzwi IP30, do rozbudowy jako tablica licznikowa z panelami rozdzielczymi,  

 zestawami kombinowanymi lub modułami CombiLine-M

Odporność na uderzenia IK 10 – obudowa szafy

 IK 08 w okolicy osłabień do wyłamania przy przepustach

Warunki instalacji Instalacja w pomieszczeniu 

 Temperatura powietrza otoczenia maks. +40°C

 Temperatura powietrza otoczenia min. -5°C

 Temperatura pracy maks. +55°C

 Temperatura przechowywania maks. +55°C 

 Temperatura przechowywania min. -40°C

 

Cechy produktów TwinLine-G, L oraz W

Materiał obudowy i drzwi Blacha stalowa, RAL 7035, powlekana farbą proszkową

 Jeden otwór przepustowy na szerokość pola u góry; osłabienia do wyłamania znajdują się po bokach i na dole

 Kąt otwarcia drzwi: 180 stopni

 Drzwi dwuskrzydłowe we wszystkich szafach o szerokości co najmniej 4

 Wyposażone w zamek baskwilowy

 Standardowe zamknięcie: klucz dwuskrzydłowy 3 mm

Opcje montażu* Przygotowane do wyposażenia w moduły CombiLine-M i zestawy kombinowane na profilach montażowych EDF

 Przygotowanie do wyposażenia w moduły CombiLine-M na ramie montażowej WR i płytach montażowych  

 przez demontaż adaptera EDF 

Formy dostawy Obudowa z drzwiami

 Obudowa bez drzwi

 Zewnętrzne wsporniki montażowe w zakresie dostawy

 Szyny montażowe z uchwytem ramy montażowej po lewej i prawej stronie oraz w przypadku szaf zawierających 

 4 i więcej paneli,  jedna dodatkowa  w zakresie dostawy

 Osłona przed dotykiem do szafy z podwójną izolacją w zakresie dostawy.

 Osłona przed dotykiem do szaf uziemionych należy zamawiać oddzielnie jako wyposażenie dodatkowe.

Akcesoria W przypadku obudów bez drzwi w razie potrzeby można oddzielnie zamówić drzwi.

 Przepusty należy zamawiać oddzielnie.

 Osłona przed dotykiem do szaf uziemionych należy zamawiać oddzielnie. 

* Więcej informacji – zobacz strony 5/20 i 5/21 
*1  Dopuszczalne wzrost temperatury w rozdzielnicy prądem znamionowym do 630 A musi być udokumentowane w procesie zgodnie z punktem 10.10.4.2; 

wymagane wartości strat mocy podano w tabelach na stronie 5/45; w przypadku prądu znamionowego powyżej 630 A należy zastosować proces zgodnie z punktem  
10.10.4.3 (IEC 60890) 
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych    

Szafy naścienne – opcje montażu . 

Montaż na profilach montażowych EDF
Montaż jako tablica rozdzielcza z modułami 
CombiLine-M i zestawami kombinowanymi 
na profilach montażowych EDF

Montaż z ramą montażową WR
Montaż jako tablica rozdzielcza z modułami 
CombiLine-M na ramie montażowej WR 
i ze zdemontowanymi adapterami EDF

Montaż płyty montażową
Opcja w przypadku systemów sterowania 
z płytą montażową, po zdemontowaniu 
adapterów EDF

Osłonę przed dotykiem 
należy zamawiać oddzielnie.

Osłonę przed dotykiem 
należy zamawiać oddzielnie.

TG306G
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99
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5

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych    

Szafy naścienne – opcje montażu , 

Montaż na profilach montażowych EDF
Montaż jako tablica rozdzielcza z modułami 
CombiLine-M i zestawami kombinowanymi 
na profilach montażowych EDF

Montaż z ramą montażową WR
Montaż jako tablica licznikowa z modułami 
CombiLine-M na ramie montażowej WR 
ze zdemontowanymi adapterami EDF

TG306S

2C
P

X0
10

04
7R

99
99

Osłona przed dotykiem
w zakresie dostawy

Osłona przed dotykiem
w zakresie dostawy
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Wysokość Szerokość SU Wymiary zewnętrzne Z drzwiami, IP55 Bez drzwi, IP30*

GU OH PW Wys. x szer. w mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

4 0 1 48 650 x 300 TG104G 2CPX010000R9999 TG104GB 2CPX010221R9999

2 96 650 x 550 TG204G 2CPX010001R9999 TG204GB 2CPX010222R9999

3 144 650 x 800 TG304G 2CPX010002R9999 TG304GB 2CPX010223R9999

4 192 650 x 1050 TG404G 2CPX010003R9999 TG404GB 2CPX010224R9999

5 240 650 x 1300 TG504G 2CPX010004R9999 TG504GB 2CPX010225R9999

5 1 1 60 800 x 300 TG105G 2CPX010005R9999 TG105GB 2CPX010226R9999

2 120 800 x 550 TG205G 2CPX010006R9999 TG205GB 2CPX010227R9999

3 180 800 x 800 TG305G 2CPX010007R9999 TG305GB 2CPX010228R9999

4 240 800 x 1050 TG405G 2CPX010008R9999 TG405GB 2CPX010229R9999

5 300 800 x 1300 TG505G 2CPX010009R9999 TG505GB 2CPX010230R9999

6 2 1 72 950 x 300 TG106G 2CPX010010R9999 TG106GB 2CPX010231R9999

2 144 950 x 550 TG206G 2CPX010011R9999 TG206GB 2CPX010232R9999

3 216 950 x 800 TG306G 2CPX010012R9999 TG306GB 2CPX010233R9999

4 288 950 x 1050 TG406G 2CPX010013R9999 TG406GB 2CPX010234R9999

5 360 950 x 1300 TG506G 2CPX010014R9999 TG506GB 2CPX010235R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TG107G 2CPX010015R9999 TG107GB 2CPX010236R9999

2 168 1100 x 550 TG207G 2CPX010016R9999 TG207GB 2CPX010237R9999

3 252 1100 x 800 TG307G 2CPX010017R9999 TG307GB 2CPX010238R9999

4 336 1100 x 1050 TG407G 2CPX010018R9999 TG407GB 2CPX010239R9999

5 420 1100 x 1300 TG507G 2CPX010019R9999 TG507GB 2CPX010240R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TG108G 2CPX010020R9999 TG108GB 2CPX010241R9999

2 192 1250 x 550 TG208G 2CPX010021R9999 TG208GB 2CPX010242R9999

3 288 1250 x 800 TG308G 2CPX010022R9999 TG308GB 2CPX010243R9999

4 384 1250 x 1050 TG408G 2CPX010023R9999 TG408GB 2CPX010244R9999

5 480 1250 x 1300 TG508G 2CPX010024R9999 TG508GB 2CPX010245R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TG109G 2CPX010025R9999 TG109GB 2CPX010246R9999

2 216 1400 x 550 TG209G 2CPX010026R9999 TG209GB 2CPX010247R9999

3 324 1400 x 800 TG309G 2CPX010027R9999 TG309GB 2CPX010248R9999

4 432 1400 x 1050 TG409G 2CPX010028R9999 TG409GB 2CPX010249R9999

5 540 1400 x 1300 TG509G 2CPX010029R9999 TG509GB 2CPX010250R9999

*Do zabudowy jako tablica licznikowa z modułami CombiLine-M i zestawami kombinowanymi

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Szafy naścienne TwinLine-G, głębokość 225 mm .

TG306G

2C
P

X0
10

01
2R

99
99

Zakres dostawy
 – Zewnętrzne uchwyty montażowe
 – Szyny montażowe z uchwytem ramy montażowej po lewej i prawej stronie  

oraz w przypadku szaf zawierających co najmniej 4 kolumny – jedna dodatkowa
 – Uchwyty do zabudowy w moduły CombiLine-M i zestawy kombinowane 

na profilach montażowych EDF
 – Uchwyty do zabudowy w moduły CombiLine-M na ramie montażowej WR i płyty 

montażowe przez demontaż adaptera EDF 

Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
 – Przepusty
 – Osłona przed dotykiem do celów rozbudowy o panele rozdzielcze,  

zestawy kombinowane lub moduły CombiLine-M
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5
Wysokość Szerokość SU Wymiary zewnętrzne Z drzwiami, IP55 Bez drzwi, IP30*

GU OH PW Wys. x szer. w mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

4 0 1 48 650 x 300 TG104S 2CPX010035R9999 TG104SB 2CPX010256R9999

2 96 650 x 550 TG204S 2CPX010036R9999 TG204SB 2CPX010257R9999

3 144 650 x 800 TG304S 2CPX010037R9999 TG304SB 2CPX010258R9999

4 192 650 x 1050 TG404S 2CPX010038R9999 TG404SB 2CPX010259R9999

5 240 650 x 1300 TG504S 2CPX010039R9999 TG504SB 2CPX010260R9999

5 1 1 60 800 x 300 TG105S 2CPX010040R9999 TG105SB 2CPX010261R9999

2 120 800 x 550 TG205S 2CPX010041R9999 TG205SB 2CPX010262R9999

3 180 800 x 800 TG305S 2CPX010042R9999 TG305SB 2CPX010263R9999

4 240 800 x 1050 TG405S 2CPX010043R9999 TG405SB 2CPX010264R9999

5 300 800 x 1300 TG505S 2CPX010044R9999 TG505SB 2CPX010265R9999

6 2 1 72 950 x 300 TG106S 2CPX010045R9999 TG106SB 2CPX010266R9999

2 144 950 x 550 TG206S 2CPX010046R9999 TG206SB 2CPX010267R9999

3 216 950 x 800 TG306S 2CPX010047R9999 TG306SB 2CPX010268R9999

4 288 950 x 1050 TG406S 2CPX010048R9999 TG406SB 2CPX010269R9999

5 360 950 x 1300 TG506S 2CPX010049R9999 TG506SB 2CPX010270R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TG107S 2CPX010050R9999 TG107SB 2CPX010271R9999

2 168 1100 x 550 TG207S 2CPX010051R9999 TG207SB 2CPX010272R9999

3 252 1100 x 800 TG307S 2CPX010052R9999 TG307SB 2CPX010273R9999

4 336 1100 x 1050 TG407S 2CPX010053R9999 TG407SB 2CPX010274R9999

5 420 1100 x 1300 TG507S 2CPX010054R9999 TG507SB 2CPX010275R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TG108S 2CPX010055R9999 TG108SB 2CPX010276R9999

2 192 1250 x 550 TG208S 2CPX010056R9999 TG208SB 2CPX010277R9999

3 288 1250 x 800 TG308S 2CPX010057R9999 TG308SB 2CPX010278R9999

4 384 1250 x 1050 TG408S 2CPX010058R9999 TG408SB 2CPX010279R9999

5 480 1250 x 1300 TG508S 2CPX010059R9999 TG508SB 2CPX010280R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TG109S 2CPX010060R9999 TG109SB 2CPX010281R9999

2 216 1400 x 550 TG209S 2CPX010061R9999 TG209SB 2CPX010282R9999

3 324 1400 x 800 TG309S 2CPX010062R9999 TG309SB 2CPX010283R9999

4 432 1400 x 1050 TG409S 2CPX010063R9999 TG409SB 2CPX010284R9999

5 540 1400 x 1300 TG509S 2CPX010064R9999 TG509SB 2CPX010285R9999

*Do zabudowy jako tablica licznikowa z modułami CombiLine-M i zestawami kombinowanymi

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Szafy naścienne TwinLine-G, głębokość 225 mm , 

TG306S

2C
P

X0
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99

Zakres dostawy
 – Zewnętrzne uchwyty montażowe
 – Osłona przed dotykiem
 – Szyny montażowe z uchwytem ramy montażowej po lewej i prawej stronie  

oraz w przypadku szaf zawierających co najmniej 4 kolumny – jedna dodatkowa
 – Uchwyty do zabudowy w moduły CombiLine-M i zestawy kombinowane 

na profilach montażowych EDF
 – Uchwyty do zabudowy w moduły CombiLine-M na ramie montażowej WR przez 

demontaż adaptera EDF 

Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
 – Przepusty
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5
Wysokość Szerokość

SU

Wymiary zewnętrzne Z drzwiami, IP55 Bez drzwi, IP30*

GU OH PW Wys. x szer. w mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

4 0 1 48 650 x 300 TL104G 2CPX010070R9999 TL104GB 2CPX010291R9999

2 96 650 x 550 TL204G 2CPX010071R9999 TL204GB 2CPX010292R9999

3 144 650 x 800 TL304G 2CPX010072R9999 TL304GB 2CPX010293R9999

4 192 650 x 1050 TL404G 2CPX010073R9999 TL404GB 2CPX010294R9999

5 240 650 x 1300 TL504G 2CPX010074R9999 TL504GB 2CPX010295R9999

5 1 1 60 800 x 300 TL105G 2CPX010075R9999 TL105GB 2CPX010296R9999

2 120 800 x 550 TL205G 2CPX010076R9999 TL205GB 2CPX010297R9999

3 180 800 x 800 TL305G 2CPX010077R9999 TL305GB 2CPX010298R9999

4 240 800 x 1050 TL405G 2CPX010078R9999 TL405GB 2CPX010299R9999

5 300 800 x 1300 TL505G 2CPX010079R9999 TL505GB 2CPX010300R9999

6 2 1 72 950 x 300 TL106G 2CPX010080R9999 TL106GB 2CPX010301R9999

2 144 950 x 550 TL206G 2CPX010081R9999 TL206GB 2CPX010302R9999

3 216 950 x 800 TL306G 2CPX010082R9999 TL306GB 2CPX010303R9999

4 288 950 x 1050 TL406G 2CPX010083R9999 TL406GB 2CPX010304R9999

5 360 950 x 1300 TL506G 2CPX010084R9999 TL506GB 2CPX010305R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TL107G 2CPX010085R9999 TL107GB 2CPX010306R9999

2 168 1100 x 550 TL207G 2CPX010086R9999 TL207GB 2CPX010307R9999

3 252 1100 x 800 TL307G 2CPX010087R9999 TL307GB 2CPX010308R9999

4 336 1100 x 1050 TL407G 2CPX010088R9999 TL407GB 2CPX010309R9999

5 420 1100 x 1300 TL507G 2CPX010089R9999 TL507GB 2CPX010310R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TL108G 2CPX010090R9999 TL108GB 2CPX010311R9999

2 192 1250 x 550 TL208G 2CPX010091R9999 TL208GB 2CPX010312R9999

3 288 1250 x 800 TL308G 2CPX010092R9999 TL308GB 2CPX010313R9999

4 384 1250 x 1050 TL408G 2CPX010093R9999 TL408GB 2CPX010314R9999

5 480 1250 x 1300 TL508G 2CPX010094R9999 TL508GB 2CPX010315R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TL109G 2CPX010095R9999 TL109GB 2CPX010316R9999

2 216 1400 x 550 TL209G 2CPX010096R9999 TL209GB 2CPX010317R9999

3 324 1400 x 800 TL309G 2CPX010097R9999 TL309GB 2CPX010318R9999

4 432 1400 x 1050 TL409G 2CPX010098R9999 TL409GB 2CPX010319R9999

5 540 1400 x 1300 TL509G 2CPX010099R9999 TL509GB 2CPX010320R9999

*Do zabudowy jako tablica licznikowa z modułami CombiLine-M i zestawami kombinowanymi

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Szafy naścienne TwinLine-L, głębokość 275 mm .

TL306G

2C
P

X0
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99
99

Zakres dostawy
 – Zewnętrzne uchwyty montażowe
 – Szyny montażowe z uchwytem ramy montażowej po lewej i prawej stronie  

oraz w przypadku szaf zawierających co najmniej 4 kolumny – jedna dodatkowa
 – Uchwyty do zabudowy w moduły CombiLine-M i zestawy kombinowane 

na profilach montażowych EDF
 – Uchwyty do zabudowy w moduły CombiLine-M na ramie montażowej WR 

i płyty montażowe przez demontaż adaptera EDF 

Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
 – Przepusty
 – Osłona przed dotykiem do celów rozbudowy o panele rozdzielcze, zestawy 

kombinowane lub moduły CombiLine-M
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Wysokość Szerokość

SU

Wymiary zewnętrzne Z drzwiami, IP55 Bez drzwi, IP30*

GU OH PW Wys. x szer. w mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

4 0 1 48 650 x 300 TL104S 2CPX010105R9999 TL104SB 2CPX010326R9999

2 96 650 x 550 TL204S 2CPX010106R9999 TL204SB 2CPX010327R9999

3 144 650 x 800 TL304S 2CPX010107R9999 TL304SB 2CPX010328R9999

4 192 650 x 1050 TL404S 2CPX010108R9999 TL404SB 2CPX010329R9999

5 240 650 x 1300 TL504S 2CPX010109R9999 TL504SB 2CPX010330R9999

5 1 1 60 800 x 300 TL105S 2CPX010110R9999 TL105SB 2CPX010331R9999

2 120 800 x 550 TL205S 2CPX010111R9999 TL205SB 2CPX010332R9999

3 180 800 x 800 TL305S 2CPX010112R9999 TL305SB 2CPX010333R9999

4 240 800 x 1050 TL405S 2CPX010113R9999 TL405SB 2CPX010334R9999

5 300 800 x 1300 TL505S 2CPX010114R9999 TL505SB 2CPX010335R9999

6 2 1 72 950 x 300 TL106S 2CPX010115R9999 TL106SB 2CPX010336R9999

2 144 950 x 550 TL206S 2CPX010116R9999 TL206SB 2CPX010337R9999

3 216 950 x 800 TL306S 2CPX010117R9999 TL306SB 2CPX010338R9999

4 288 950 x 1050 TL406S 2CPX010118R9999 TL406SB 2CPX010339R9999

5 360 950 x 1300 TL506S 2CPX010119R9999 TL506SB 2CPX010340R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TL107S 2CPX010120R9999 TL107SB 2CPX010341R9999

2 168 1100 x 550 TL207S 2CPX010121R9999 TL207SB 2CPX010342R9999

3 252 1100 x 800 TL307S 2CPX010122R9999 TL307SB 2CPX010343R9999

4 336 1100 x 1050 TL407S 2CPX010123R9999 TL407SB 2CPX010344R9999

5 420 1100 x 1300 TL507S 2CPX010124R9999 TL507SB 2CPX010345R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TL108S 2CPX010125R9999 TL108SB 2CPX010346R9999

2 192 1250 x 550 TL208S 2CPX010126R9999 TL208SB 2CPX010347R9999

3 288 1250 x 800 TL308S 2CPX010127R9999 TL308SB 2CPX010348R9999

4 384 1250 x 1050 TL408S 2CPX010128R9999 TL408SB 2CPX010349R9999

5 480 1250 x 1300 TL508S 2CPX010129R9999 TL508SB 2CPX010350R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TL109S 2CPX010130R9999 TL109SB 2CPX010351R9999

2 216 1400 x 550 TL209S 2CPX010131R9999 TL209SB 2CPX010352R9999

3 324 1400 x 800 TL309S 2CPX010132R9999 TL309SB 2CPX010353R9999

4 432 1400 x 1050 TL409S 2CPX010133R9999 TL409SB 2CPX010354R9999

5 540 1400 x 1300 TL509S 2CPX010134R9999 TL509SB 2CPX010355R9999

*Do zabudowy jako tablica licznikowa z modułami CombiLine-M i zestawami kombinowanymi

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Szafy naścienne TwinLine-L, głębokość 275 mm ,

TL306S

2C
P

X0
10

11
7R

99
99

Zakres dostawy
 – Zewnętrzne uchwyty montażowe
 – Osłona przed dotykiem
 – Szyny montażowe z uchwytem ramy montażowej po lewej i prawej stronie  

oraz w przypadku szaf zawierających co najmniej 4 kolumny – jedna dodatkowa
 – Uchwyty do zabudowy w moduły CombiLine-M i zestawy kombinowane 

na profilach montażowych EDF
 – Uchwyty do zabudowy w moduły CombiLine-M na ramie montażowej WR przez 

demontaż adaptera EDF 

Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
 – Przepusty
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5
Wysokość Szerokość

SU

Wymiary zewnętrzne Z drzwiami, IP55 bez drzwi, IP30*

GU OH PW Wys. x szer. w mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

4 0 1 48 650 x 300 TW104G 2CPX010140R9999 TW104GB 2CPX010361R9999

2 96 650 x 550 TW204G 2CPX010141R9999 TW204GB 2CPX010362R9999

3 144 650 x 800 TW304G 2CPX010142R9999 TW304GB 2CPX010363R9999

4 192 650 x 1050 TW404G 2CPX010143R9999 TW404GB 2CPX010364R9999

5 240 650 x 1300 TW504G 2CPX010144R9999 TW504GB 2CPX010365R9999

5 1 1 60 800 x 300 TW105G 2CPX010202R9999 TW105GB 2CPX010366R9999

2 120 800 x 550 TW205G 2CPX010203R9999 TW205GB 2CPX010367R9999

3 180 800 x 800 TW305G 2CPX010204R9999 TW305GB 2CPX010368R9999

4 240 800 x 1050 TW405G 2CPX010205R9999 TW405GB 2CPX010369R9999

5 300 800 x 1300 TW505G 2CPX010206R9999 TW505GB 2CPX010370R9999

6 2 1 72 950 x 300 TW106G 2CPX010145R9999 TW106GB 2CPX010371R9999

2 144 950 x 550 TW206G 2CPX010146R9999 TW206GB 2CPX010372R9999

3 216 950 x 800 TW306G 2CPX010147R9999 TW306GB 2CPX010373R9999

4 288 950 x 1050 TW406G 2CPX010148R9999 TW406GB 2CPX010374R9999

5 360 950 x 1300 TW506G 2CPX010149R9999 TW506GB 2CPX010375R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TW107G 2CPX010150R9999 TW107GB 2CPX010376R9999

2 168 1100 x 550 TW207G 2CPX010151R9999 TW207GB 2CPX010377R9999

3 252 1100 x 800 TW307G 2CPX010152R9999 TW307GB 2CPX010378R9999

4 336 1100 x 1050 TW407G 2CPX010153R9999 TW407GB 2CPX010379R9999

5 420 1100 x 1300 TW507G 2CPX010154R9999 TW507GB 2CPX010380R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TW108G 2CPX010155R9999 TW108GB 2CPX010381R9999

2 192 1250 x 550 TW208G 2CPX010156R9999 TW208GB 2CPX010382R9999

3 288 1250 x 800 TW308G 2CPX010157R9999 TW308GB 2CPX010383R9999

4 384 1250 x 1050 TW408G 2CPX010158R9999 TW408GB 2CPX010384R9999

5 480 1250 x 1300 TW508G 2CPX010159R9999 TW508GB 2CPX010385R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TW109G 2CPX010160R9999 TW109GB 2CPX010386R9999

2 216 1400 x 550 TW209G 2CPX010161R9999 TW209GB 2CPX010387R9999

3 324 1400 x 800 TW309G 2CPX010162R9999 TW309GB 2CPX010388R9999

4 432 1400 x 1050 TW409G 2CPX010163R9999 TW409GB 2CPX010389R9999

5 540 1400 x 1300 TW509G 2CPX010164R9999 TW509GB 2CPX010390R9999

*Do zabudowy jako tablica licznikowa z modułami CombiLine-M i zestawami kombinowanymi

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Szafy naścienne TwinLine-W, głębokość 350 mm .

TW306G

2C
P

X0
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99
99

Zakres dostawy
 – Zewnętrzne uchwyty montażowe
 – Szyny montażowe z uchwytem ramy montażowej po lewej i prawej stronie  

oraz w przypadku szaf zawierających co najmniej 4 kolumny – jedna dodatkowa
 – Uchwyty do zabudowy w moduły CombiLine-M i zestawy kombinowane 

na profilach montażowych EDF
 – Uchwyty do zabudowy w moduły CombiLine-M na ramie montażowej WR 

i płyty montażowe przez demontaż adaptera EDF 

Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
 – Przepusty
 – Osłona przed dotykiem do celów rozbudowy o panele rozdzielcze, zestawy 

kombinowane lub moduły CombiLine-M
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5
Wysokość Szerokość

SU

Wymiary zewnętrzne Z drzwiami, IP55 bez drzwi, IP30*

GU OH PW Wys. x szer. w mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

4 0 1 48 650 x 300 TW104S 2CPX010171R9999 TW104SB 2CPX010397R9999

2 96 650 x 550 TW204S 2CPX010172R9999 TW204SB 2CPX010398R9999

3 144 650 x 800 TW304S 2CPX010173R9999 TW304SB 2CPX010399R9999

4 192 650 x 1050 TW404S 2CPX010174R9999 TW404SB 2CPX010400R9999

5 240 650 x 1300 TW504S 2CPX010175R9999 TW504SB 2CPX010401R9999

5 1 1 60 800 x 300 TW105S 2CPX010207R9999 TW105SB 2CPX010402R9999

2 120 800 x 550 TW205S 2CPX010208R9999 TW205SB 2CPX010403R9999

3 180 800 x 800 TW305S 2CPX010209R9999 TW305SB 2CPX010404R9999

4 240 800 x 1050 TW405S 2CPX010210R9999 TW405SB 2CPX010405R9999

5 300 800 x 1300 TW505S 2CPX010211R9999 TW505SB 2CPX010406R9999

6 2 1 72 950 x 300 TW106S 2CPX010176R9999 TW106SB 2CPX010407R9999

2 144 950 x 550 TW206S 2CPX010177R9999 TW206SB 2CPX010408R9999

3 216 950 x 800 TW306S 2CPX010178R9999 TW306SB 2CPX010409R9999

4 288 950 x 1050 TW406S 2CPX010179R9999 TW406SB 2CPX010410R9999

5 360 950 x 1300 TW506S 2CPX010180R9999 TW506SB 2CPX010411R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TW107S 2CPX010181R9999 TW107SB 2CPX010412R9999

2 168 1100 x 550 TW207S 2CPX010182R9999 TW207SB 2CPX010413R9999

3 252 1100 x 800 TW307S 2CPX010183R9999 TW307SB 2CPX010414R9999

4 336 1100 x 1050 TW407S 2CPX010184R9999 TW407SB 2CPX010415R9999

5 420 1100 x 1300 TW507S 2CPX010185R9999 TW507SB 2CPX010416R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TW108S 2CPX010186R9999 TW108SB 2CPX010417R9999

2 192 1250 x 550 TW208S 2CPX010187R9999 TW208SB 2CPX010418R9999

3 288 1250 x 800 TW308S 2CPX010188R9999 TW308SB 2CPX010419R9999

4 384 1250 x 1050 TW408S 2CPX010189R9999 TW408SB 2CPX010420R9999

5 480 1250 x 1300 TW508S 2CPX010190R9999 TW508SB 2CPX010421R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TW109S 2CPX010191R9999 TW109SB 2CPX010422R9999

2 216 1400 x 550 TW209S 2CPX010192R9999 TW209SB 2CPX010423R9999

3 324 1400 x 800 TW309S 2CPX010193R9999 TW309SB 2CPX010424R9999

4 432 1400 x 1050 TW409S 2CPX010194R9999 TW409SB 2CPX010425R9999

5 540 1400 x 1300 TW509S 2CPX010195R9999 TW509SB 2CPX010426R9999

*Do zabudowy jako tablica licznikowa z modułami CombiLine-M i zestawami kombinowanymi

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Szafy naścienne TwinLine-W, głębokość 350 mm , 

TW306S

2C
P

X0
10

17
8R

99
99

Zakres dostawy
 – Zewnętrzne uchwyty montażowe
 – Osłona przed dotykiem
 – Szyny montażowe z uchwytem ramy montażowej po lewej i prawej stronie  

oraz w przypadku szaf zawierających co najmniej 4 kolumny – jedna dodatkowa
 – Uchwyty do zabudowy w moduły CombiLine-M i zestawy kombinowane 

na profilach montażowych EDF
 – Uchwyty do zabudowy w moduły CombiLine-M na ramie montażowej WR przez 

demontaż adaptera EDF 

Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
 – Przepusty
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Szafy wolnostojące 
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Szafy wolnostojące – dane techniczne i cechy produktów 

Dane techniczne TwinLine-G, L oraz W 

Normy/wymagania zgodnie z normą DIN EN 61439-1/-2, DIN VDE 0660-600*1 

Klasa ochronności I, uziemienie

 II, podwójna izolacja

Stopień ochrony Z drzwiami IP55

 Bez drzwi IP30, do rozbudowy jako tablica licznikowa z panelami rozdzielczymi,  

 zestawami kombinowanymi lub modułami CombiLine-M

Odporność na uderzenia IK 10 – obudowa szafy

 IK 08 w okolicy osłabień do wyłamania przy przepustach

Warunki instalacji Instalacja w pomieszczeniu 

 Temperatura powietrza otoczenia maks. +40°C

 Temperatura powietrza otoczenia min. -5°C

 Temperatura pracy maks. +55°C

 Temperatura przechowywania maks. +55°C 

 Temperatura przechowywania min. -40°C

 

Cechy produktów TwinLine-G, L oraz W

Materiał obudowy i drzwi Blacha stalowa, RAL 7035, powlekana farbą proszkową

 Jeden otwór przepustowy na szerokość pola u góry; osłabienia do wyłamania znajdują się po bokach i na dole

 Kąt otwarcia drzwi: 180 stopni

 Drzwi dwuskrzydłowe we wszystkich szafach o szerokości co najmniej 4

 Wyposażone w zamek baskwilowy

 Standardowe zamknięcie: klucz dwuskrzydłowy 3 mm

Opcje montażu*  Przygotowanie do wyposażenia w moduły CombiLine-M na ramie montażowej WR i płyty montażowe

 Przygotowane do wyposażenia w moduły CombiLine-M i zestawy kombinowane na profilach montażowych EDF

Formy dostawy Obudowa z drzwiami

 Obudowa bez drzwi

 Zewnętrzne wsporniki montażowe w zakresie dostawy

 Szyny montażowe z uchwytem ramy montażowej po lewej i prawej stronie oraz w przypadku szaf zawierających  

 4 i więcej paneli  jedna dodatkowa  w zakresie dostawy

 Osłona przed dotykiem do szafy z podwójną izolacją w zakresie dostawy.

 Osłona przed dotykiem do szaf uziemionych należy zamawiać oddzielnie jako wyposażenie dodatkowe.

Akcesoria W przypadku obudów bez drzwi w razie potrzeby można oddzielnie zamówić drzwi.

 Przepusty należy zamawiać oddzielnie.

 Cokoły należy zamawiać oddzielnie. 

 Osłona przed dotykiem do szaf uziemionych należy zamawiać oddzielnie. 

 W razie konieczności adapter EDF należy zamawiać oddzielnie. 

 W razie konieczności centralne szyny wsporcze należy zamawiać jako akcesoria*. 

*Więcej informacji – patrz strony 5/30 i 5/31
*1  Dopuszczalne nagrzewanie elementów rozdzielnicy prądem znamionowym do 630 A musi być udokumentowane w procesie zgodnie z punktem 10.10.4.2;  

wartości strat mocy podano w tabelach na stronie 5/45; w przypadku prądu znamionowego powyżej 630 A należy zastosować proces zgodnie z punktem  
10.10.4.3 (IEC 60890) 
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych  

Szafy wolnostojące – opcje montażu . 

Montaż na profilach montażowych EDF
Montaż jako tablica rozdzielcza z modułami 
CombiLine-M i zestawami kombinowanymi 
na profilach montażowych EDF

Montaż z ramą montażową WR
Montaż jako tablica licznikowa 
z modułami CombiLine-M na ramie 
montażowej WR

Montaż płyty montażową
Montaż przeznaczony dla urządzeń 
sterujących z płytą montażową

TW312G

Osłonę przed dotykiem 
należy zamawiać oddzielnie.

Osłonę przed dotykiem 
należy zamawiać oddzielnie.

Adapter EDF  
należy zamawiać oddzielnie.

Centralną szynę wsporczą 
należy zamawiać oddzielnie.

2C
P

X0
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16
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99
99
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych  

Szafy wolnostojące – opcje montażu , 

Montaż na profilach montażowych EDF
Montaż jako tablica rozdzielcza z modułami 
CombiLine-M i zestawami kombinowanymi 
na profilach montażowych EDF

Montaż z ramą montażową WR
Montaż jako tablica licznikowa z modułami 
CombiLine-M na ramie montażowej WR

TW312S

Osłona przed dotykiem
w zakresie dostawy

Osłona przed dotykiem
w zakresie dostawy

Adapter EDF  
należy zamawiać oddzielnie.

Centralną szynę wsporczą 
należy zamawiać oddzielnie.

2C
P
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99
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Wysokość Szerokość

SU

Wymiary zewnętrzne Z drzwiami, IP55 Bez drzwi, IP30*

GU OH PW Wys. x szer. w mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

TwinLine-G, głębokość 225 mm .
12 8 1 144 1850 x 300 TG112G 2CPX010030R9999 TG112GB 2CPX010251R9999

2 288 1850 x 550 TG212G 2CPX010031R9999 TG212GB 2CPX010252R9999

3 432 1850 x 800 TG312G 2CPX010032R9999 TG312GB 2CPX010253R9999

4 576 1850 x 1050 TG412G 2CPX010033R9999 TG412GB 2CPX010254R9999

5 720 1850 x 1300 TG512G 2CPX010034R9999 TG512GB 2CPX010255R9999

TwinLine-L, głębokość 275 mm .
12 8 1 144 1850 x 300 TL112G 2CPX010100R9999 TL112GB 2CPX010321R9999

2 288 1850 x 550 TL212G 2CPX010101R9999 TL212GB 2CPX010322R9999

3 432 1850 x 800 TL312G 2CPX010102R9999 TL312GB 2CPX010323R9999

4 576 1850 x 1050 TL412G 2CPX010103R9999 TL412GB 2CPX010324R9999

5 720 1850 x 1300 TL512G 2CPX010104R9999 TL512GB 2CPX010325R9999

TwinLine-W, głębokość 350 mm .
12 8 1 144 1850 x 300 TW112G 2CPX010165R9999 TW112GB 2CPX010391R9999

2 288 1850 x 550 TW212G 2CPX010166R9999 TW212GB 2CPX010392R9999

3 432 1850 x 800 TW312G 2CPX010167R9999 TW312GB 2CPX010393R9999

4 576 1850 x 1050 TW412G 2CPX010168R9999 TW412GB 2CPX010394R9999

5 720 1850 x 1300 TW512G 2CPX010169R9999 TW512GB 2CPX010395R9999

6 864 1850 x 1550 TW612G 2CPX010170R9999 TW612GB 2CPX010396R9999

*Do zabudowy zestawami kombinowanymi lub modułami CombiLine-M 

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych   
Szafy wolnostojące, głębokość 225/275/350 mm . 

TG312G

2C
P

X0
10
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2R

99
99

Zakres dostawy
 – Zewnętrzne uchwyty montażowe
 – Szyny montażowe z uchwytem ramy montażowej po lewej i prawej stronie  

oraz w przypadku szaf zawierających co najmniej 4 kolumny – jedna dodatkowa
 – Uchwyty mocowania ram montażowych WR zabudowanych modułami CombiLine 

i do płyt montażowych 

Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
 – Przepusty
 – Cokół
 – Osłona przed dotykiem do szafy zabudowanej modułami CombiLine-M
 – Adapter EDF, centralne szyny wsporcze do mocowania zestawów 

kombinowanych i modułów CombiLine-M na ramie montażowej EDF
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Wysokość Szerokość

SU

Wymiary zewnętrzne Z drzwiami, IP55 Bez drzwi, IP30*

GU OH PW Wys. x szer. w mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

TwinLine-G, głębokość 225 mm ,
12 8 1 144 1850 x 300 TG112S 2CPX010065R9999 TG112SB 2CPX010286R9999

2 288 1850 x 550 TG212S 2CPX010066R9999 TG212SB 2CPX010287R9999

3 432 1850 x 800 TG312S 2CPX010067R9999 TG312SB 2CPX010288R9999

4 576 1850 x 1050 TG412S 2CPX010068R9999 TG412SB 2CPX010289R9999

5 720 1850 x 1300 TG512S 2CPX010069R9999 TG512SB 2CPX010290R9999

TwinLine-L, głębokość 275 mm  ,
12 8 1 144 1850 x 300 TL112S 2CPX010135R9999 TL112SB 2CPX010356R9999

2 288 1850 x 550 TL212S 2CPX010136R9999 TL212SB 2CPX010357R9999

3 432 1850 x 800 TL312S 2CPX010137R9999 TL312SB 2CPX010358R9999

4 576 1850 x 1050 TL412S 2CPX010138R9999 TL412SB 2CPX010359R9999

5 720 1850 x 1300 TL512S 2CPX010139R9999 TL512SB 2CPX010360R9999

TwinLine-W, głębokość 350 mm  ,
12 8 1 144 1850 x 300 TW112S 2CPX010196R9999 TW112SB 2CPX010427R9999

2 288 1850 x 550 TW212S 2CPX010197R9999 TW212SB 2CPX010428R9999

3 432 1850 x 800 TW312S 2CPX010198R9999 TW312SB 2CPX010429R9999

4 576 1850 x 1050 TW412S 2CPX010199R9999 TW412SB 2CPX010430R9999

5 720 1850 x 1300 TW512S 2CPX010200R9999 TW512SB 2CPX010431R9999

6 864 1850 x 1550 TW612S 2CPX010201R9999 TW612SB 2CPX010432R9999

*Do zabudowy zestawami kombinowanymi lub modułami CombiLine-M 

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Szafy wolnostojące, głębokość 225/275/350 mm ,

TG312S

2C
P
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Zakres dostawy
 – Zewnętrzne uchwyty montażowe
 – Osłona przed dotykiem
 – Szyny montażowe z uchwytem ramy montażowej po lewej i prawej stronie  

oraz w przypadku szaf zawierających co najmniej 4 kolumny – jedna dodatkowa
 – Uchwyty do mocowania ram montażowych WR zabudowanych modułami 

CombiLine 

Akcesoria należy zamawiać oddzielnie.
 – Przepusty
 – Cokół
 – Adapter EDF i centralne szyny wsporcze do mocowania zestawów 

kombinowanych i modułów CombiLine-M na ramie montażowej EDF
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

TZ101

Przepust membranowy 

Materiał: tworzywo sztuczne

Do kabli o przekrojach 

2 x 6–32,5 mm, 2 x 6–25 mm, 4 x 6–19 mm, 10 x 6–15 mm, 

2 x 6–12 mm, 31 x 6–11 mm, 1 x 6–7 mm

1 TZ101 2CPX010450R9999

10 TZ101P10 2CPX010451R9999

Przepusty do montażu z użyciem dławików metrycznych

Materiał: tworzywo sztuczne

TZ102

1 x M63/M50, 2 x M32/M20, 5 x M25, 5 x M20 1 TZ102 2CPX010452R9999

10 TZ102P10 2CPX010453R9999

TZ103

4 x M20/M25, 22 x M20 1 TZ103 2CPX010454R9999

10 TZ103P10 2CPX010455R9999

Przepusty z dławnicami kablowymi 

Materiał: tworzywo sztuczne

TZ104

Przepust z 2 dławnicami kablowymi 14–68 mm 1 TZ104 2CPX010456R9999

TZ105

Przepust z 3 dławnicami kablowymi 14–54 mm 1 TZ105 2CPX010457R9999

Przepusty zamykające

TZ107

Materiał: tworzywo sztuczne 1 TZ107 2CPX010460R9999

10 TZ107P10 2CPX010461R9999

TZ106

Materiał: blacha stalowa cienka

Do szaf uziemionych

1 TZ106 2CPX010458R9999

10 TZ106P10 2CPX010459R9999

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Przepusty IP55 
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TZ323

Szyna uchwytów kablowych

Do cokołu o wysokości 100 mm

1 250 1 TZ321 2CPX010473R9999

2 500 1 TZ322 2CPX010474R9999

3 750 1 TZ323 2CPX010475R9999

4 1000 1 TZ324 2CPX010476R9999

5 1250 1 TZ325 2CPX010477R9999

6 1500 1 TZ326 2CPX010478R9999

ZK143

Uchwyt kablowy 

Do szyny podtrzymującej kable

Od 22 do 28 mm 1 ZK143 2CPX060005R9999

Od 40 do 46 mm 1 ZK144 2CPX060006R9999

Od 64 do 70 mm 1 ZK145 2CPX060007R9999

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Cokoły do szaf naściennych i wolnostojących

Artykuł

Głębokość Szerokość

Szt. Typ Nr kat.mm PW mm

TZW305

Cokół, wysokość 50 mm

Kolor: RAL 9005
Do systemu TwinLine-G 225 1 250 1 TZG105 2CPX010571R9999

225 2 500 1 TZG205 2CPX010573R9999

225 3 750 1 TZG305 2CPX010575R9999

225 4 1000 1 TZG405 2CPX010577R9999

225 5 1250 1 TZG505 2CPX010579R9999

Do systemu TwinLine-L 275 1 250 1 TZL105 2CPX010581R9999

275 2 500 1 TZL205 2CPX010583R9999

275 3 750 1 TZL305 2CPX010585R9999

275 4 1000 1 TZL405 2CPX010587R9999

275 5 1250 1 TZL505 2CPX010589R9999

Do systemu TwinLine-W 350 1 250 1 TZW105 2CPX010661R9999

350 2 500 1 TZW205 2CPX010663R9999

350 3 750 1 TZW305 2CPX010665R9999

350 4 1000 1 TZW405 2CPX010667R9999

350 5 1250 1 TZW505 2CPX010669R9999

350 6 1500 1 TZW605 2CPX010671R9999

TZW310

Cokół, wysokość 100 mm

Kolor: RAL 9005 

Do systemu TwinLine-G

Boczne osłabienia do wyłamania  

1 x M32/M50 lub 

80 x 80 mm

225 1 250 1 TZG110 2CPX010572R9999

225 2 500 1 TZG210 2CPX010574R9999

225 3 750 1 TZG310 2CPX010576R9999

225 4 1000 1 TZG410 2CPX010578R9999

225 5 1250 1 TZG510 2CPX010580R9999

Do systemu TwinLine-L

Boczne osłabienia do wyłamania  

1 x M32/M50 lub 

80 x 80 mm

275 1 250 1 TZL110 2CPX010582R9999

275 2 500 1 TZL210 2CPX010584R9999

275 3 750 1 TZL310 2CPX010586R9999

275 4 1000 1 TZL410 2CPX010588R9999

275 5 1250 1 TZL510 2CPX010590R9999

Do systemu TwinLine-W

Boczne osłabienia do wyłamania  

2 x M32/M50 lub 

2 x 80 x 80 mm

350 1 250 1 TZW110 2CPX010662R9999

350 2 500 1 TZW210 2CPX010664R9999

350 3 750 1 TZW310 2CPX010666R9999

350 4 1000 1 TZW410 2CPX010668R9999

350 5 1250 1 TZW510 2CPX010670R9999

350 6 1500 1 TZW610 2CPX010672R9999
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

TZ507 TZ508

Szyldy zamka

Pod zamek 3 mm (standard)* 

i 5 mm (podobny do RAL 9005) 

1 TZ507 2CPX010491R9999

Pod klucz trójkątny i kwadratowy oraz pod wkładkę Daimler-Benz 1 TZ508 2CPX010492R9999

  
ZH130 ZH132

 
ZH134 ZH137

Zamki  

Dwupiórowy 3 mm* 1 ZH130 2CPX060490R9999

Dwupiórowy 5 mm 1 ZH131 2CPX060491R9999

Trójkątny 7 mm 1 ZH132 2CPX060492R9999

Trójkątny 8 mm 1 ZH133 2CPX060493R9999

Kwadratowy 6 mm 1 ZH134 2CPX060494R9999

Kwadratowy 7 mm 1 ZH135 2CPX060495R9999

Kwadratowy 8 mm 1 ZH136 2CPX060496R9999

Daimler-Benz 1 ZH137 2CPX060497R9999

TZ503 TZ504

Klamka typu drzwiowego

Z szyldem i zamkiem 1 TZ503 2CPX010487R9999

Z szyldem, bez zamka 1 TZ504 2CPX010488R9999

TZ505 TZ506

Klamka typu okiennego

Z szyldem i zamkiem 1 TZ505 2CPX010489R9999

Z szyldem, bez zamka 1 TZ506 2CPX010490R9999

TZ510

Uchwyt klamkowy  

Do zamka półcylindrycznego 40 mm (30/10) z klapką do plombowania

1 TZ510 2CPX010494R9999

ZH142

Wkładka ślepa  

Zamiast zamka cylindrycznego do uchwytu klamkowego TZ510

1 ZH142 2CPX060502R9999

*Wyposażenie dodatkowe zawarte w zakresie dostawy

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Ogólne akcesoria
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

ZH91

ZH160 ZH157

ZH162 ZH165

Klucz uniwersalny 

Dwupiórowy 3 mm/5 mm  

Trójkątny 8 mm, kwadratowy 6 mm/8 mm

1 ZH91 2CPX066091R9999

Dwupiórowy 3 mm* 1 ZH160 2CPX060660R9999

Dwupiórowy 5 mm 1 ZH161 2CPX060661R9999

Trójkątny 7 mm 1 ZH157 2CPX060657R9999

Trójkątny 8 mm 1 ZH158 2CPX060658R9999

Kwadratowy 6 mm 1 ZH162 2CPX060662R9999

Kwadratowy 7 mm 1 ZH163 2CPX060663R9999

Kwadratowy 8 mm 1 ZH164 2CPX060664R9999

Daimler-Benz 1 ZH165 2CPX060665R9999

TZ206

Zamek baskwilowy

4 GU = 600 mm z częścią ryglującą* 1 TZ204 2CPX010462R9999

5 GU = 750 mm z częścią ryglującą* 1 TZ205 2CPX010463R9999

6 GU = 900 mm z częścią ryglującą* 1 TZ206 2CPX010464R9999

7 GU = 1050 mm z częścią ryglującą* 1 TZ207 2CPX010465R9999

8 GU = 1200 mm z częścią ryglującą* 1 TZ208 2CPX010466R9999

9 GU = 1350 mm z częścią ryglującą* 1 TZ209 2CPX010467R9999

12 GU = 1800 mm z częścią ryglującą* 1 TZ212 2CPX010468R9999

TZ511

Prowadnica do zamka baskwilowego* 1 TZ511 2CPX010495R9999

TZ501

Stopka* 

Do zamka baskwilowego

1 TZ501 2CPX010485R9999

TZ502

Uszczelnienie gumowe* 

Do prowadnicy zamka baskwilowego

1 TZ502 2CPX010486R9999

 *Wyposażenie dodatkowe zawarte w zakresie dostawy

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Ogólne akcesoria
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Artykuł szt.

Element niezamontowany Element zamontowany w szafie* 

Typ Nr kat. Typ Nr kat.

TZ601

Szyny montażowe*1 

Do uchwytu ramy montażowej
Do systemu TwinLine-G 1 TZ601 2CPX010779R9999 TZ601A 2CPX010787R9999

Do systemu TwinLine-L 1 TZ602 2CPX010780R9999 TZ602A 2CPX010788R9999

Do systemu TwinLine-W 1 TZ603 2CPX010781R9999 TZ603A 2CPX010789R9999

TZ604

Uchwyt ramy montażowej 

środkowy*1

Do rozbudowy z użyciem ramy 

montażowej WR, profili EDF lub do 

szeregowego łączenia płyt montażowych

(Adapter EDF typu ZT606: zamawiać 

oddzielnie)

1 TZ604 2CPX010782R9999 TZ604A 2CPX010790R9999

TZ605

Uchwyt ramy montażowej*1 

lewy lub prawy 

Do rozbudowy z użyciem ramy 

montażowej WR i EDF lub z płytami 

montażowymi lub centralnymi szynami 

wsporczymi (Adapter EDF typu ZT606: 

zamawiać oddzielnie)

1 TZ605 2CPX010783R9999 TZ605A 2CPX010791R9999

TZ606

Adapter EDF*1  

Do rozbudowy z użyciem profili 

montażowych EDF 

1 TZ606 2CPX010784R9999 TZ606A 2CPX010792R9999

 *  Tylko w połączeniu z modułami CombiLine-M lub zestawami kombinowanymi wstępnie zamontowanymi w fabryce
 *1 Wymagany jako wyposażenie dodatkowe zależnie od rodzaju montażu – zobacz niżej
 

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Ogólne akcesoria

  Montaż w fabryce 
Szyny montażowe z uchwytem ramy montażowej po lewej 
i prawej stronie oraz w przypadku szaf zawierających 
co najmniej 4 kolumny – jedna dodatkowa

  Możliwość doposażenia 
Uchwyt ramy montażowej i adapter EDF są wymagane jako  
wyposażenie dodatkowe zależnie od konfiguracji

0 1 2 3 4 5 6 szerokość panelu
0 250 500 750 1000 1250 1500 w mm

Pozycje szyny montażowej 

Widok z góry
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

TZ313

Szyny uchwytów kablowych  

Do montażu w szafie, do systemu TwinLine-L i TwinLine-W 

Szerokość panelu 1 = 250 mm 1 TZ311 2CPX010469R9999

Szerokość panelu 2 = 500 mm 1 TZ312 2CPX010470R9999

Szerokość panelu 3 = 750 mm 1 TZ313 2CPX010471R9999

Szerokość panelu 4 = 1000 mm 1 TZ314 2CPX010472R9999

Szerokość panelu 5 = 1250 mm 1 TZ315 2CPX010785R9999

Szerokość panelu 6 = 1500 mm 1 TZ316 2CPX010786R9999

Centralne szyny wsporcze  

Do mocowania w szafie wolnostojącej wymagane są dwa dodatkowe uchwyty 

ramy montażowej TZ605 i dwie szyny montażowe (zależnie od głębokości szafy: 

TZ601, TZ602 lub TZ603); części montażowe – zobacz wyżej, strona 5/38

TZ413

Szerokość panelu 1 = 250 mm 1 TZ411 2CPX010479R9999

Szerokość panelu 2 = 500 mm 1 TZ412 2CPX010480R9999

Szerokość panelu 3 = 750 mm 1 TZ413 2CPX010481R9999

Szerokość panelu 4 = 1000 mm 1 TZ414 2CPX010482R9999

Szerokość panelu 5 = 1250 mm 1 TZ415 2CPX010483R9999

Szerokość panelu 6 = 1500 mm 1 TZ416 2CPX010484R9999

ZW125P4

Zewnętrzne uchwyty montażowe* 4 ZW125P4 2CPX062461R9999

TZ615P4

Uchwyty transportowe 4 TZ615P4 2CPX010510R9999

TZ609

Rama ochronna IP55 do łączenia szaf w szereg

Wymagana do szaf z podwójną izolacją 1 TZ609 2CPX010504R9999

Wymagana do szaf uziemionych 1 TZ626 2CPX010778R9999

TZ608

Zestaw łączeniowy IP55 do szeregowego łączenia szaf 

Zamówić 1 x TZ608 do łączenia szaf naściennych w pionie lub poziomie

Zamówić 2 x TZ608 do łączenie szaf wolnostojących

1 TZ608 2CPX010503R9999

TZ607

Zawias drzwiowy 180° * 1 TZ607 2CPX010502R9999

ZL8

Zestaw do uziemienia drzwi  

10 mm²

1 ZL8 2CPX038001R9999

TZ617P10

Zaślepka* 10 TZ617P10 2CPX010512R9999

 *W zakresie dostawy

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Ogólne akcesoria
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Zastosowania licznikowe

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

TZ614

Szyna osłonowa*1 

Do instalacji paneli licznikowych w celu przykrycia punktów łączeniowych 

centralnej szyny wsporczej w szafie wolnostojącej z podwójną izolacją 
Do systemu TwinLine-G 1 TZ612 2CPX010507R9999

Do systemu TwinLine-L 1 TZ613 2CPX010508R9999

Do systemu TwinLine-W 1 TZ614 2CPX010509R9999

TZ610

Wewnętrzna okładzina*1 

Do paneli licznikowych, głębokość = 225–350 mm  

Dodatkowy profil do paneli licznikowych z obszarem do podłączenia kabli 

o wysokości 150 mm na górze, w szafie z podwójną izolacją

1 TZ610 2CPX010505R9999

TZ616

Zestaw montażowy   

Do instalacji paneli licznikowych 

Zamówić 1 dodatkowy element TZ616 na szerokość panelu

1 TZ616 2CPX010511R9999

Moduły ochrony przed dotykiem do szaf uziemionych

TZ618

Do pojedynczych paneli licznikowych 1 TZ618 2CPX010673R9999

Do podwójnych paneli licznikowych 1 TZ619 2CPX010674R9999

 *W zakresie dostawy
 *1 Informacje o zamawianiu – zobacz załącznik techniczny, strona 5/61
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Wysokość Szerokość

Uwagi Typ Nr kat.GU OH PW

TZB306

4 0 1 TZB104 2CPX010528R9999

2 TZB204 2CPX010535R9999

3 TZB304 2CPX010542R9999

4* Drzwi lewe TZB204L 2CPX010549R9999

Drzwi prawe TZB204R 2CPX010550R9999

5* Drzwi lewe TZB304L 2CPX010563R9999

Drzwi prawe TZB204R 2CPX010550R9999

5 1 1 TZB105 2CPX010529R9999

2 TZB205 2CPX010536R9999

3 TZB305 2CPX010543R9999

4* Drzwi lewe TZB205L 2CPX010551R9999

Drzwi prawe TZB205R 2CPX010552R9999

5* Drzwi lewe TZB305L 2CPX010564R9999

Drzwi prawe TZB205R 2CPX010552R9999

6 2 1 TZB106 2CPX010530R9999

2 TZB206 2CPX010537R9999

3 TZB306 2CPX010544R9999

4* Drzwi lewe TZB206L 2CPX010553R9999

Drzwi prawe TZB206R 2CPX010554R9999

5* Drzwi lewe TZB306L 2CPX010565R9999

Drzwi prawe TZB206R 2CPX010554R9999

7 3 1 TZB107 2CPX010531R9999

2 TZB207 2CPX010538R9999

3 TZB307 2CPX010545R9999

4* Drzwi lewe TZB207L 2CPX010555R9999

Drzwi prawe TZB207R 2CPX010556R9999

5* Drzwi lewe TZB307L 2CPX010566R9999

Drzwi prawe TZB207R 2CPX010556R9999

8 4 1 TZB108 2CPX010532R9999

2 TZB208 2CPX010539R9999

3 TZB308 2CPX010546R9999

4* Drzwi lewe TZB208L 2CPX010557R9999

Drzwi prawe TZB208R 2CPX010558R9999

5* Drzwi lewe TZB308L 2CPX010567R9999

Drzwi prawe TZB208R 2CPX010558R9999

9 5 1 TZB109 2CPX010533R9999

2 TZB209 2CPX010540R9999

3 TZB309 2CPX010547R9999

4* Drzwi lewe TZB209L 2CPX010559R9999

Drzwi prawe TZB209R 2CPX010560R9999

5* Drzwi lewe TZB309L 2CPX010568R9999

Drzwi prawe TZB209R 2CPX010560R9999

12 8 1 TZB112 2CPX010534R9999

2 TZB212 2CPX010541R9999

3 TZB312 2CPX010548R9999

4* Drzwi lewe TZB212L 2CPX010561R9999

Drzwi prawe TZB212R 2CPX010562R9999

5* Drzwi lewe TZB312L 2CPX010569R9999

Drzwi prawe TZB212R 2CPX010562R9999

6* Drzwi lewe TZB312L 2CPX010569R9999

Drzwi prawe TZB312R 2CPX010570R9999

 * Szerokość 4 lub więcej paneli: drzwi dwuskrzydłowe

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Drzwi z blachy stalowej
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Szafy naścienne i wolnostojące TwinLine o stopniu ochrony IP55
Drzwiczki przezroczyste

Wysokość Szerokość

Uwaga Typ Nr kat.GU OH PW
4 0 2 TZT204 2CPX010860R9999

3 TZT304 2CPX010867R9999

4* Drzwi lewe TZT204L 2CPX010874R9999

Drzwi prawe TZT204R 2CPX010875R9999

5* Drzwi lewe TZT304L 2CPX010888R9999

Drzwi prawe TZT204R 2CPX010875R9999

5 1 2 TZT205 2CPX010861R9999

3 TZT305 2CPX010868R9999

4* Drzwi lewe TZT205L 2CPX010876R9999

Drzwi prawe TZT205R 2CPX010877R9999

5* Drzwi lewe TZT305L 2CPX010889R9999

Drzwi prawe TZT205R 2CPX010877R9999

6 2 2 TZT206 2CPX010862R9999

3 TZT306 2CPX010869R9999

4* Drzwi lewe TZT206L 2CPX010878R9999

Drzwi prawe TZT206R 2CPX010879R9999

5* Drzwi lewe TZT306L 2CPX010890R9999

Drzwi prawe TZT206R 2CPX010879R9999

7 3 2 TZT207 2CPX010863R9999

3 TZT307 2CPX010870R9999

4* Drzwi lewe TZT207L 2CPX010880R9999

Drzwi prawe TZT207R 2CPX010881R9999

5* Drzwi lewe TZT307L 2CPX010891R9999

Drzwi prawe TZT207R 2CPX010881R9999

8 4 2 TZT208 2CPX010864R9999

3 TZT308 2CPX010871R9999

4* Drzwi lewe TZT208L 2CPX010882R9999

Drzwi prawe TZT208R 2CPX010883R9999

5* Drzwi lewe TZT308L 2CPX010892R9999

Drzwi prawe TZT208R 2CPX010883R9999

9 5 2 TZT209 2CPX010865R9999

3 TZT309 2CPX010872R9999

4* Drzwi lewe TZT209L 2CPX010884R9999

Drzwi prawe TZT209R 2CPX010885R9999

5* Drzwi lewe TZT309L 2CPX010893R9999

Drzwi prawe TZT209R 2CPX010885R9999

12 8 2 TZT212 2CPX010866R9999

3 TZT312 2CPX010873R9999

4* Drzwi lewe TZT212L 2CPX010886R9999

Drzwi prawe TZT212R 2CPX010887R9999

5* Drzwi lewe TZT312L 2CPX010894R9999

Drzwi prawe TZT212R 2CPX010887R9999

6* Drzwi lewe TZT312L 2CPX010894R9999

Drzwi prawe TZT312R 2CPX010895R9999

*Szerokość co najmniej 4 kolumn: drzwi dwuskrzydłowe

Dane techniczne
 – Ościeżnica drzwiowa z blachy stalowej cienkiej, RAL 7035, powlekana farbą proszkową
 – Szerokość co najmniej 4 kolumn: drzwi dwuskrzydłowe
 – Okno z szybą ze szkła hartowanego 4 mm
 – Standardowe zamknięcie: klucz dwupiórowy 3 mm
 – Drzwi z zawrotnicą
 – Odporność na uderzenia: IK08
 – Kąt otwarcia drzwi: 180 stopni 

TZT206

2C
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99
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Wysokość Szerokość
Osłona przed dotykiem 
Element niezamontowany 

Osłona przed dotykiem 
Element przymocowany do szafy* 

GU OH PW Typ Nr kat. Typ Nr kat.

TZP306

4 0 1 TZP104 2CPX010625R9999 TZP104A 2CPX010708R9999

2 TZP204 2CPX010632R9999 TZP204A 2CPX010715R9999

3 TZP304 2CPX010639R9999 TZP304A 2CPX010722R9999

4 TZP404 2CPX010646R9999 TZP404A 2CPX010729R9999

5 TZP504 2CPX010653R9999 TZP504A 2CPX010736R9999

5 1 1 TZP105 2CPX010626R9999 TZP105A 2CPX010709R9999

2 TZP205 2CPX010633R9999 TZP205A 2CPX010716R9999

3 TZP305 2CPX010640R9999 TZP305A 2CPX010723R9999

4 TZP405 2CPX010647R9999 TZP405A 2CPX010730R9999

5 TZP505 2CPX010654R9999 TZP505A 2CPX010737R9999

6 2 1 TZP106 2CPX010627R9999 TZP106A 2CPX010710R9999

2 TZP206 2CPX010634R9999 TZP206A 2CPX010717R9999

3 TZP306 2CPX010641R9999 TZP306A 2CPX010724R9999

4 TZP406 2CPX010648R9999 TZP406A 2CPX010731R9999

5 TZP506 2CPX010655R9999 TZP506A 2CPX010738R9999

7 3 1 TZP107 2CPX010628R9999 TZP107A 2CPX010711R9999

2 TZP207 2CPX010635R9999 TZP207A 2CPX010718R9999

3 TZP307 2CPX010642R9999 TZP307A 2CPX010725R9999

4 TZP407 2CPX010649R9999 TZP407A 2CPX010732R9999

5 TZP507 2CPX010656R9999 TZP507A 2CPX010739R9999

8 4 1 TZP108 2CPX010629R9999 TZP108A 2CPX010712R9999

2 TZP208 2CPX010636R9999 TZP208A 2CPX010719R9999

3 TZP308 2CPX010643R9999 TZP308A 2CPX010726R9999

4 TZP408 2CPX010650R9999 TZP408A 2CPX010733R9999

5 TZP508 2CPX010657R9999 TZP508A 2CPX010740R9999

9 5 1 TZP109 2CPX010630R9999 TZP109A 2CPX010713R9999

2 TZP209 2CPX010637R9999 TZP209A 2CPX010720R9999

3 TZP309 2CPX010644R9999 TZP309A 2CPX010727R9999

4 TZP409 2CPX010651R9999 TZP409A 2CPX010734R9999

5 TZP509 2CPX010658R9999 TZP509A 2CPX010741R9999

12 8 1 TZP112 2CPX010631R9999 TZP112A 2CPX010714R9999

2 TZP212 2CPX010638R9999 TZP212A 2CPX010721R9999

3 TZP312 2CPX010645R9999 TZP312A 2CPX010728R9999

4 TZP412 2CPX010652R9999 TZP412A 2CPX010735R9999

5 TZP512 2CPX010659R9999 TZP512A 2CPX010742R9999

6 TZP612 2CPX010660R9999 TZP612A 2CPX010743R9999

 *  Tylko w połączeniu z panelami licznikowymi i rozdzielczymi, zestawami kombinowanymi lub modułami CombiLine-M zamontowanymi 
w fabryce

 >  Osłona przed dotykiem w szafie z podwójną izolacją jest w zakresie dostawy
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Osłona przed dotykiem



5/44      2CPC 000 186 C0201 | TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 

5

Wysokość Szerokość
Płyta montażowa 
Element niezamontowany

Płyta montażowa 
Element przymocowany do szafy*1

GU OH PW Typ Nr kat. Typ Nr kat.

   
   

  2
C

P
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TZM306

4 0 1 TZM104 2CPX010591R9999 TZM104A 2CPX010744R9999

2 TZM204 2CPX010598R9999 TZM204A 2CPX010750R9999

3 TZM304 2CPX010605R9999 TZM304A 2CPX010756R9999

4 TZM404 2CPX010612R9999 TZM404A 2CPX010762R9999

5 TZM504 2CPX010619R9999 TZM504A 2CPX010768R9999

5 1 1 TZM105 2CPX010592R9999 TZM105A 2CPX010745R9999

2 TZM205 2CPX010599R9999 TZM205A 2CPX010751R9999

3 TZM305 2CPX010606R9999 TZM305A 2CPX010757R9999

4 TZM405 2CPX010613R9999 TZM405A 2CPX010763R9999

5 TZM505 2CPX010620R9999 TZM505A 2CPX010769R9999

6 2 1 TZM106 2CPX010593R9999 TZM106A 2CPX010746R9999

2 TZM206 2CPX010600R9999 TZM206A 2CPX010752R9999

3 TZM306 2CPX010607R9999 TZM306A 2CPX010758R9999

4 TZM406 2CPX010614R9999 TZM406A 2CPX010764R9999

5 TZM506 2CPX010621R9999 TZM506A 2CPX010770R9999

7 3 1 TZM107 2CPX010594R9999 TZM107A 2CPX010747R9999

2 TZM207 2CPX010601R9999 TZM207A 2CPX010753R9999

3 TZM307 2CPX010608R9999 TZM307A 2CPX010759R9999

4 TZM407 2CPX010615R9999 TZM407A 2CPX010765R9999

5 TZM507 2CPX010622R9999 TZM507A 2CPX010771R9999

8 4 1 TZM108 2CPX010595R9999 TZM108A 2CPX010748R9999

2 TZM208 2CPX010602R9999 TZM208A 2CPX010754R9999

3 TZM308 2CPX010609R9999 TZM308A 2CPX010760R9999

4 TZM408 2CPX010616R9999 TZM408A 2CPX010766R9999

5 TZM508 2CPX010623R9999 TZM508A 2CPX010772R9999

9 5 1 TZM109 2CPX010596R9999 TZM109A 2CPX010749R9999

2 TZM209 2CPX010603R9999 TZM209A 2CPX010755R9999

3 TZM309 2CPX010610R9999 TZM309A 2CPX010761R9999

4 TZM409 2CPX010617R9999 TZM409A 2CPX010767R9999

5 TZM509 2CPX010624R9999 TZM509A 2CPX010773R9999

12 8 1 RM18 2CPX045909R9999 RM18A 2CPX010774R9999

2 RM28 2CPX045910R9999 RM28A 2CPX010775R9999

3 RM38 2CPX045911R9999 RM38A 2CPX010776R9999

4 RM48 2CPX045912R9999 RM48A 2CPX010777R9999

5* RM28 2CPX045910R9999 RM28A 2CPX010775R9999

RM38 2CPX045911R9999 RM38A 2CPX010776R9999

6* RM38 2CPX045911R9999 RM38A 2CPX010776R9999

RM38 2CPX045911R9999 RM38A 2CPX010776R9999

 *W szafach wolnostojących o szerokości 5 i więcej paneli dwie oddzielne płyty montażowe
 *1 Wstępnie zainstalowana płyta montażowa tylko w połączeniu z pustą szafą

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Płyty montażowe, blacha stalowa, 2 mm, ocynkowana
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Wysokość
Szero-
kość

Typ

Wymiary zewnętrzne 
w mm

Wymiary wewnętrzne 
w mm

Wymiary zewnętrzne z 
wytłoczeniami w mm

Wymiary mocowania do ściany 
w mm

GU OH PW H1 W1 H2 W2 H W H3 W3 H4 W4

Szafy naścienne TwinLine-G .,
4 0 1 TG104 650 300 602 252 654 304 693,5 328 558 192

2 TG204 650 550 602 502 654 554 693,5 578 558 442

3 TG304 650 800 602 752 654 804 693,5 828 558 692

4 TG404 650 1050 602 1002 654 1054 693,5 1078 558 942

5 TG504 650 1300 602 1252 654 1304 693,5 1328 558 1192

5 1 1 TG105 800 300 752 252 804 304 843,5 328 708 192

2 TG205 800 550 752 502 804 554 843,5 578 708 442

3 TG305 800 800 752 752 804 804 843,5 828 708 692

4 TG405 800 1050 752 1002 804 1054 843,5 1078 708 942

5 TG505 800 1300 752 1252 804 1304 843,5 1328 708 1192

6 2 1 TG106 950 300 902 252 954 304 993,5 328 858 192

2 TG206 950 550 902 502 954 554 993,5 578 858 442

3 TG306 950 800 902 752 954 804 993,5 828 858 692

4 TG406 950 1050 902 1002 954 1054 993,5 1078 858 942

5 TG506 950 1300 902 1252 954 1304 993,5 1328 858 1192

7 3 1 TG107 1100 300 1052 252 1104 304 1143,5 328 1008 192

2 TG207 1100 550 1052 502 1104 554 1143,5 578 1008 442

3 TG307 1100 800 1052 752 1104 804 1143,5 828 1008 692

4 TG407 1100 1050 1052 1002 1104 1054 1143,5 1078 1008 942

5 TG507 1100 1300 1052 1252 1104 1304 1143,5 1328 1008 1192

8 4 1 TG108 1250 300 1202 252 1254 304 1293,5 328 1158 192

2 TG208 1250 550 1202 502 1254 554 1293,5 578 1158 442

3 TG308 1250 800 1202 752 1254 804 1293,5 828 1158 692

4 TG408 1250 1050 1202 1002 1254 1054 1293,5 1078 1158 942

5 TG508 1250 1300 1202 1252 1254 1304 1293,5 1328 1158 1192

9 5 1 TG109 1400 300 1352 252 1404 304 1443,5 328 1308 192

2 TG209 1400 550 1352 502 1404 554 1443,5 578 1308 442

3 TG309 1400 800 1352 752 1404 804 1443,5 828 1308 692

4 TG409 1400 1050 1352 1002 1404 1054 1443,5 1078 1308 942

5 TG509 1400 1300 1352 1252 1404 1304 1443,5 1328 1308 1192

Szafy wolnostojące TwinLine-G .,
12 8 1 TG112 1850 300 1802 252 1854 304 1893,5 - 1758 -

2 TG212 1850 550 1802 502 1854 554 1893,5 - 1758 -

3 TG312 1850 800 1802 752 1854 804 1893,5 - 1758 -

4 TG412 1850 1050 1802 1002 1854 1054 1893,5 - 1758 -

5 TG512 1850 1300 1802 1252 1854 1304 1893,5 - 1758 -

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Wymiary, TwinLine-G, głębokość 225 mm, . , 

12

Widok z boku 
Z drzwiami/bez 
drzwi

225
219,5

Widok z przodu
Szafa naścienna

W3
W4

H
4

H
3

W1
W

W2

H
2

H
1

H
Widok z przodu 
Zewnętrzne mocowanie 

Wymiary 
do punktu 
nawiercenia

> Wymiary w mm

Widok z przodu 
Szafa wolnostojąca

H
4

H
3

Widok z przodu
Szafa naścienna  
i wolnostojąca
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Wysokość Szer. ./ , Straty mocy w watach* . Waga szafy w kg , Waga szafy w kg Maks. waga instalacji

GU OH PW Typ Z drzwiami Bez drzwi Z drzwiami Bez drzwi Z drzwiami Bez drzwi w kg

Szafy naścienne TwinLine-G .,
4 0 1 TG104 80 90 11,94 8,00 13,43 9,50 15

2 TG204 160 180 16,30 10,13 17,94 11,77 30

3 TG304 240 270 20,76 12,26 22,54 14,04 45

4 TG404 288 324 26,91 14,93 28,84 16,86 60

5 TG504 300 338 31,34 17,06 33,41 19,13 75

5 1 1 TG105 100 112 13,70 8,98 15,40 10,68 20,5

2 TG205 200 225 18,85 11,40 20,74 13,29 41

3 TG305 300 338 24,03 13,82 26,11 15,90 61,5

4 TG405 360 405 31,21 16,79 33,49 19,07 82,5

5 TG505 375 422 36,39 19,21 38,86 21,68 103

6 2 1 TG106 120 150 15,43 9,94 17,32 11,84 26

2 TG206 240 300 21,36 12,61 23,44 14,80 52,5

3 TG306 360 450 27,29 15,37 29,67 17,75 78,5

4 TG406 432 540 35,50 18,64 38,12 21,26 105

5 TG506 450 562 41,42 21,35 44,29 24,10 131

7 3 1 TG107 140 175 17,30 10,92 19,40 13,02 31,5

2 TG207 280 350 23,98 13,93 26,37 16,32 63,5

3 TG307 420 525 30,66 16,94 33,34 19,62 95,5

4 TG407 504 630 40,00 20,49 43,03 23,46 127,5

5 TG507 525 565 46,68 23,50 49,94 26,76 159

8 4 1 TG108 160 200 19,06 11,88 21,36 14,18 37,5

2 TG208 320 400 26,50 15,19 29,13 17,83 75

3 TG308 480 600 33,92 18,49 36,90 21,47 112,5

4 TG408 576 720 44,30 22,30 47,67 25,72 150

5 TG508 600 750 51,73 25,65 55,44 29,36 187,5

9 5 1 TG109 180 225 20,82 12,85 23,32 15,35 43

2 TG209 360 450 29,00 16,45 31,86 19,33 86

3 TG309 540 675 23,11 20,04 40,46 23,32 129

4 TG409 648 810 48,58 24,19 52,30 27,92 172,5

5 TG509 675 843 56,76 27,79 60,87 31,90 215,5

Szafy wolnostojące TwinLine-G .,
12 8 1 TG112 240 300 26,00 15,65 28,66 18,31 60

2 TG212 480 600 38,33 21,99 41,81 25,49 120

3 TG312 720 900 49,33 26,61 53,61 31,37 180

4 TG412 864 1080 64,44 32,74 69,61 37,90 240

5 TG512 900 1125 74,28 36,62 80,23 42,58 300

*  Ogólne uwagi dotyczące wyznaczania strat mocy: wartości zgodnie z normą DIN EN 61439-1, punkt 10.10.4.2.2, i normą DIN EN 62208, punkt 9.14; temperatura otoczenia 35°C, 
temperatura wewnętrzna 55°C, wysokość instalacji ≤ 2000 m n.p.m.; forma separacji wewnętrznej = 1; ściany boczne nieosłonięte

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Waga i strata mocy, TwinLine-G, głębokość 225 mm, . ,

Typ instalacji 
Ustawienie szaf jedna nad drugą 

szafa

szafa

4

Typ instalacji 
Ustawienie szaf obok siebie 

szafa szafa

4

Typ instalacji
Szafa przy ścianie

szafa

12
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Wymiary, TwinLine-L, głębokość 275 mm, . , 

Widok z boku 
Z drzwiami/
bez drzwi

Wysokość
Szero-
kość

Typ

Wymiary zewnętrzne 
w mm

Wymiary wewnętrzne 
w mm

Wymiary zewnętrzne z 
wytłoczeniami w mm

Wymiary mocowania do ściany 
w mm

GU OH PW H1 W1 H2 W2 H W H3 W3 H4 W4

Szafy naścienne TwinLine-L .,
4 0 1 TL104 650 300 602 252 654 304 693,5 328 558 192

2 TL204 650 550 602 502 654 554 693,5 578 558 442

3 TL304 650 800 602 752 654 804 693,5 828 558 692

4 TL404 650 1050 602 1002 654 1054 693,5 1078 558 942

5 TL504 650 1300 602 1252 654 1304 693,5 1328 558 1192

5 1 1 TL105 800 300 752 252 804 304 843,5 328 708 192

2 TL205 800 550 752 502 804 554 843,5 578 708 442

3 TL305 800 800 752 752 804 804 843,5 828 708 692

4 TL405 800 1050 752 1002 804 1054 843,5 1078 708 942

5 TL505 800 1300 752 1252 804 1304 843,5 1328 708 1192

6 2 1 TL106 950 300 902 252 954 304 993,5 328 858 192

2 TL206 950 550 902 502 954 554 993,5 578 858 442

3 TL306 950 800 902 752 954 804 993,5 828 858 692

4 TL406 950 1050 902 1002 954 1054 993,5 1078 858 942

5 TL506 950 1300 902 1252 954 1304 993,5 1328 858 1192

7 3 1 TL107 1100 300 1052 252 1104 304 1143,5 328 1008 192

2 TL207 1100 550 1052 502 1104 554 1143,5 578 1008 442

3 TL307 1100 800 1052 752 1104 804 1143,5 828 1008 692

4 TL407 1100 1050 1052 1002 1104 1054 1143,5 1078 1008 942

5 TL507 1100 1300 1052 1252 1104 1304 1143,5 1328 1008 1192

8 4 1 TL108 1250 300 1202 252 1254 304 1293,5 328 1158 192

2 TL208 1250 550 1202 502 1254 554 1293,5 578 1158 442

3 TL308 1250 800 1202 752 1254 804 1293,5 828 1158 692

4 TL408 1250 1050 1202 1002 1254 1054 1293,5 1078 1158 942

5 TL508 1250 1300 1202 1252 1254 1304 1293,5 1328 1158 1192

9 5 1 TL109 1400 300 1352 252 1404 304 1443,5 328 1308 192

2 TL209 1400 550 1352 502 1404 554 1443,5 578 1308 442

3 TL309 1400 800 1352 752 1404 804 1443,5 828 1308 692

4 TL409 1400 1050 1352 1002 1404 1054 1443,5 1078 1308 942

5 TL509 1400 1300 1352 1252 1404 1304 1443,5 1328 1308 1192

Szafy wolnostojące TwinLine-L .,
12 8 1 TL112 1850 300 1802 252 1854 304 1893,5 - 1758 -

2 TL212 1850 550 1802 502 1854 554 1893,5 - 1758 -

3 TL312 1850 800 1802 752 1854 804 1893,5 - 1758 -

4 TL412 1850 1050 1802 1002 1854 1054 1893,5 - 1758 -

5 TL512 1850 1300 1802 1252 1854 1304 1893,5 - 1758 -

> Wymiary w mm

12
275
269,5

Widok z przodu 
Zewnętrzne mocowanie 

Wymiary 
do punktu 
nawiercenia

Widok z przodu 
Szafa wolnostojąca

H
4

H
3

Widok z przodu
Szafa naścienna

W3
W4

H
4

H
3

Widok z przodu
Szafa naścienna  
i wolnostojąca

W1
W

W2

H
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H
1
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Wysokość Szer.

Typ
./ , Straty mocy w watach* . Waga szafy w kg , Waga szafy w kg Maks. waga instalacji

GU OH PW Z drzwiami Bez drzwi Z drzwiami Bez drzwi Z drzwiami Bez drzwi w kg

Szafy naścienne TwinLine-L .,
4 0 1 TL104 88 100 12,82 8,88 14,37 8,88 15

2 TL204 176 198 17,38 11,16 19,09 11,16 30

3 TL304 264 297 22,03 13,53 23,90 13,53 45

4 TL404 320 360 28,41 16,43 30,41 16,43 60

5 TL504 340 382 33,03 18,75 35,22 18,75 75

5 1 1 TL105 110 124 14,70 9,98 16,47 9,98 20,5

2 TL205 220 248 20,04 12,59 22,02 12,59 41

3 TL305 330 372 25,42 15,21 27,60 15,21 61,5

4 TL405 400 450 32,83 18,40 35,21 18,40 82,5

5 TL505 425 478 38,20 21,02 40,79 21,02 103

6 2 1 TL106 132 165 16,54 11,06 18,51 11,06 26

2 TL206 264 330 22,67 13,97 24,90 13,97 52,5

3 TL306 396 495 28,79 16,88 31,28 16,88 78,5

4 TL406 480 600 37,23 20,37 39,97 20,37 105

5 TL506 510 637 43,35 23,28 46,32 23,28 131

7 3 1 TL107 154 192 18,53 12,12 20,71 12,12 31,5

2 TL207 308 384 25,41 15,36 27,90 15,36 63,5

3 TL307 462 577 32,28 18,56 35,08 18,56 95,5

4 TL407 560 700 41,85 22,34 44,95 22,34 127,5

5 TL507 595 743 48,73 25,55 52,13 25,55 159

8 4 1 TL108 176 220 20,41 13,23 22,80 13,23 37,5

2 TL208 352 440 28,04 16,73 30,79 16,73 75

3 TL308 528 660 35,67 20,24 38,77 20,24 112,5

4 TL408 640 800 46,26 24,31 49,77 24,31 150

5 TL508 580 850 53,89 27,81 57,75 27,81 187,5

9 5 1 TL109 198 247 22,59 14,32 24,89 14,32 43

2 TL209 396 494 30,67 18,11 33,67 18,11 86

3 TL309 494 742 24,98 21,91 42,45 21,91 129

4 TL409 720 900 50,67 26,29 54,54 26,29 172,5

5 TL509 765 956 59,04 30,07 63,31 30,07 215,5

Szafy wolnostojące TwinLine-L .,
12 8 1 TL112 264 330 27,88 17,53 30,64 17,42 60

2 TL212 528 660 40,51 24,17 44,19 24,17 120

3 TL312 792 990 51,70 29,45 56,19 29,45 180

4 TL412 960 1200 67,44 35,74 72,81 35,74 240

5 TL512 1020 1275 78,37 40,71 84,55 40,71 300

*  Ogólne uwagi dotyczące wyznaczania strat mocy: wartości zgodnie z normą DIN EN 61439-1, punkt 10.10.4.2.2, i normą DIN EN 62208, punkt 9.14; temperatura otoczenia 35°C, 
temperatura wewnętrzna 55°C, wysokość instalacji ≤ 2000 m n.p.m.; forma separacji wewnętrznej = 1; ściany boczne nieosłonięte

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Waga i strata mocy, TwinLine-L, głębokość 275 mm, . ,

Typ instalacji 
Ustawienie szaf jedna nad drugą 

szafa

szafa

4

Typ instalacji 
Ustawienie szaf obok siebie 

szafa szafa

4

Typ instalacji
Szafa przy ścianie

szafa

12
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Wymiary, TwinLine-W, głębokość 350 mm, . ,

Widok z boku 
Z drzwiami/bez 
drzwi

Wysokość
Szero-
kość

Typ

Wymiary zewnętrzne 
w mm

Wymiary wewnętrzne 
w mm

Wymiary zewnętrzne z 
wytłoczeniami w mm

Wymiary mocowania do ściany 
w mm

GU OH PW H1 W1 H2 W2 H W H3 W3 H4 W4

Szafy naścienne TwinLine-W .,
4 0 1 TW104 650 300 602 252 654 304 693,5 328 558 192

2 TW204 650 550 602 502 654 554 693,5 578 558 442

3 TW304 650 800 602 752 654 804 693,5 828 558 692

4 TW404 650 1050 602 1002 654 1054 693,5 1078 558 942

5 TW504 650 1300 602 1252 654 1304 693,5 1328 558 1192

5 1 1 TW105 800 300 752 252 804 304 843,5 328 708 192

2 TW205 800 550 752 502 804 554 843,5 578 708 442

3 TW305 800 800 752 752 804 804 843,5 828 708 692

4 TW405 800 1050 752 1002 804 1054 843,5 1078 708 942

5 TW505 800 1300 752 1252 804 1304 843,5 1328 708 1192

6 2 1 TW106 950 300 902 252 954 304 993,5 328 858 192

2 TW206 950 550 902 502 954 554 993,5 578 858 442

3 TW306 950 800 902 752 954 804 993,5 828 858 692

4 TW406 950 1050 902 1002 954 1054 993,5 1078 858 942

5 TW506 950 1300 902 1252 954 1304 993,5 1328 858 1192

7 3 1 TW107 1100 300 1052 252 1104 304 1143,5 328 1008 192

2 TW207 1100 550 1052 502 1104 554 1143,5 578 1008 442

3 TW307 1100 800 1052 752 1104 804 1143,5 828 1008 692

4 TW407 1100 1050 1052 1002 1104 1054 1143,5 1078 1008 942

5 TW507 1100 1300 1052 1252 1104 1304 1143,5 1328 1008 1192

8 4 1 TW108 1250 300 1202 252 1254 304 1293,5 328 1158 192

2 TW208 1250 550 1202 502 1254 554 1293,5 578 1158 442

3 TW308 1250 800 1202 752 1254 804 1293,5 828 1158 692

4 TW408 1250 1050 1202 1002 1254 1054 1293,5 1078 1158 942

5 TW508 1250 1300 1202 1252 1254 1304 1293,5 1328 1158 1192

9 5 1 TW109 1400 300 1352 252 1404 304 1443,5 328 1308 192

2 TW209 1400 550 1352 502 1404 554 1443,5 578 1308 442

3 TW309 1400 800 1352 752 1404 804 1443,5 828 1308 692

4 TW409 1400 1050 1352 1002 1404 1054 1443,5 1078 1308 942

5 TW509 1400 1300 1352 1252 1404 1304 1443,5 1328 1308 1192

Szafy wolnostojące TwinLine-W .,
12 8 1 TW112 1850 300 1802 252 1854 304 1893,5 - 1758 -

2 TW212 1850 550 1802 502 1854 554 1893,5 - 1758 -

3 TW312 1850 800 1802 752 1854 804 1893,5 - 1758 -

4 TW412 1850 1050 1802 1002 1854 1054 1893,5 - 1758 -

5 TW512 1850 1300 1802 1252 1854 1304 1893,5 - 1758 -

6 TW612 1850 1550 1802 1502 1854 1554 1893,5 - 1758 -
> Wymiary w mm

12
350
344,5

Widok z przodu 
Zewnętrzne mocowanie

Wymiary do punktu 
nawiercenia

Widok z przodu 
Szafa wolnostojąca

H
4

H
3

Widok z przodu
Szafa naścienna

W3
W4

H
4

H
3

Widok z przodu
Szafa naścienna 
i wolnostojąca
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H
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Wysokość Szer. ./ , Straty mocy w watach* . Waga szafy w kg , Waga szafy w kg Maks. waga instalacji

GU OH PW Typ Z drzwiami Bez drzwi Z drzwiami Bez drzwi Z drzwiami Bez drzwi w kg

Szafy naścienne TwinLine-W .,
4 0 1 TW104 100 112 14,13 10,14 15,77 10,14 15

2 TW204 200 225 18,98 12,82 20,80 12,82 30

3 TW304 300 338 23,93 15,43 25,93 15,43 45

4 TW404 352 396 30,63 18,65 32,80 18,65 60

5 TW504 400 450 35,54 21,27 37,89 21,27 75

5 1 1 TW105 125 140 16,19 11,47 16,19 11,47 20,5

2 TW205 250 281 21,83 14,38 21,83 14,38 41

3 TW305 375 422 27,50 17,29 27,50 17,29 61,5

4 TW405 440 495 35,23 20,80 35,23 20,80 82,5

5 TW505 500 563 40,89 23,71 40,89 23,71 103

6 2 1 TW106 150 187 18,21 12,73 20,28 12,73 26

2 TW206 300 374 24,63 15,93 26,98 15,93 52,5

3 TW306 450 562 31,05 19,14 33,68 19,14 78,5

4 TW406 528 660 39,81 22,94 42,71 22,94 105

5 TW506 600 750 46,22 26,15 49,40 26,15 131

7 3 1 TW107 175 218 20,37 13,99 22,67 13,99 31,5

2 TW207 350 436 27,55 17,50 30,17 17,50 63,5

3 TW307 525 656 34,72 21,00 37,67 21,00 95,5

4 TW407 616 770 44,61 25,10 47,88 25,10 127,5

5 TW507 700 875 51,77 28,60 55,37 28,60 159

8 4 1 TW108 200 250 22,43 15,26 25,07 15,26 37,5

2 TW208 400 500 30,36 19,05 33,25 19,05 75

3 TW308 600 750 38,28 22,84 41,55 22,84 112,5

4 TW408 704 880 49,19 27,24 52,89 27,24 150

5 TW508 800 1000 57,11 31,03 61,18 31,03 187,5

9 5 1 TW109 225 281 24,49 16,52 27,22 16,52 43

2 TW209 450 562 33,15 20,60 36,32 20,60 86

3 TW309 675 843 27,76 24,69 45,42 24,69 129

4 TW409 792 990 53,77 29,38 57,84 29,38 172,5

5 TW509 900 1125 62,44 33,47 67,41 33,47 215,5

Szafy wolnostojące TwinLine-W .,
12 8 1 TW112 300 375 30,87 20,52 33,59 20,15 60

2 TW212 600 750 43,36 27,02 47,28 27,02 120

3 TW312 900 1125 54,95 32,70 59,70 32,70 180

4 TW412 1056 1320 70,81 39,11 76,46 39,11 240

5 TW512 1200 1500 82,04 44,38 88,51 44,38 300

6 TW612 1440 1793 93,16 49,55 100,46 49,55 360

*  Ogólne uwagi dotyczące wyznaczania strat mocy: wartości zgodnie z normą DIN EN 61439-1, punkt 10.10.4.2.2, i normą DIN EN 62208, punkt 9.14; temperatura otoczenia 35°C, 
temperatura wewnętrzna 55°C, wysokość instalacji ≤ 2000 m n.p.m.; forma separacji wewnętrznej = 1; ściany boczne nieosłonięte

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Waga i strata mocy, TwinLine-W, głębokość 350 mm,  . ,

Typ instalacji 
Ustawienie szaf jedna nad drugą 

szafa

szafa

4

Typ instalacji 
Ustawienie szaf jedna nad drugą 

szafa szafa

4

Typ instalacji
Szafa przy ścianie

szafa

12
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Wysokość
Szero-
kość

Uwagi

Wymiary zewnętrzne 
Wysokość x szerokość w mm

Wymiary zewnętrzne 
Wysokość x szerokość w mm Waga

Maks. waga 
instalacji

GU OH PW Typ H1 W1 H2 W2 w kg w kg
Szafy naścienne TwinLine, drzwi 

4 0 1 TZB104 643 293 548 123 5,46 5

2 TZB204 643 543 548 373 7,75 5

3 TZB304 643 793 548 623 10,11 7,5

4* TZB204L Drzwi lewe 643 525,5 548 373 7,77 5

TZB204R Drzwi prawe 643 543 548 373 7,78 5

5* TZB304L Drzwi lewe 643 775,5 548 623 10,11 7,5

TZB204R Drzwi prawe 643 543 548 373 7,78 5

5 1 1 TZB105 793 293 698 123 6,27 5

2 TZB205 793 543 698 373 9,05 5

3 TZB305 793 793 698 623 11,85 7,5

4* TZB205L Drzwi lewe 793 525,5 698 373 9,10 5

TZB205R Drzwi prawe 793 543 698 373 9,05 5

5* TZB305L Drzwi lewe 793 775,5 698 623 11,89 7,5

TZB205R Drzwi prawe 793 543 698 373 9,05 5

6 2 1 TZB106 943 293 848 123 7,03 5

2 TZB206 943 543 848 373 10,32 5

3 TZB306 943 793 848 623 13,58 7,5

4* TZB206L Drzwi lewe 943 525,5 848 373 10,41 5

TZB206R Drzwi prawe 943 543 848 373 10,32 5

5* TZB306L Drzwi lewe 943 775,5 848 623 13,68 7,5

TZB206R Drzwi prawe 943 543 848 373 10,32 5

7 3 1 TZB107 1093 293 998 123 7,94 5

2 TZB207 1093 543 998 373 11,69 5

3 TZB307 1093 793 998 623 15,42 7,5

4* TZB207L Drzwi lewe 1093 525,5 998 373 11,85 5

TZB207R Drzwi prawe 1093 543 998 373 11,69 5

5* TZB307L Drzwi lewe 1093 775,5 998 623 15,57 7,5

TZB207R Drzwi prawe 1093 543 998 373 11,69 5

*Drzwi dwuskrzydłowe we wszystkich szafach o szerokości co najmniej 4 paneli

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Wymiary i masa, drzwi  

Wymiary zewnętrzne 
 Drzwi dwuskrzydłowe w szafach 
o szerokości 4 i więcej paneli

Powierzchnia do wykonania połączeń 
Drzwi dwuskrzydłowe w szafach 
o szerokości 4 i więcej paneli
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Wysokość
Szero-
kość

Uwagi

Wymiary zewnętrzne 
Wysokość x szerokość w mm

Wymiary zewnętrzne 
Wysokość x szerokość w mm Waga

Maks. waga 
instalacji

GU OH PW Typ H1 W1 H2 W2 w kg w kg
Szafy naścienne TwinLine, drzwi 

8 4 1 TZB108 1243 293 1148 123 8,75 5

2 TZB208 1243 543 1148 373 12,96 5

3 TZB308 1243 793 1148 623 17,15 7,5

4* TZB208L Drzwi lewe 1243 525,5 1148 373 13,17 5

TZB208R Drzwi prawe 1243 543 1148 373 12,96 5

5* TZB308L Drzwi lewe 1243 775,5 1148 623 17,36 7,5

TZB208R Drzwi prawe 1243 543 1148 373 12,96 5

9 5 1 TZB109 1393 293 1298 123 9,55 5

2 TZB209 1393 543 1298 373 14,23 5

3 TZB309 1393 793 1298 623 18,88 7,5

4* TZB209L Drzwi lewe 1393 525,5 1298 373 14,49 5

TZB209R Drzwi prawe 1393 543 1298 373 14,23 5

5* TZB309L Drzwi lewe 1393 775,5 1298 623 19,14 7,5

TZB209R Drzwi prawe 1393 543 1298 373 14,23 5

Szafy wolnostojące TwinLine, drzwi 

12 8 1 TZB112 1843 293 1748 123 11,96 5

2 TZB212 1843 543 1748 373 18,07 5

3 TZB312 1843 793 1748 623 24,08 7,5

4* TZB212L Drzwi lewe 1843 525,5 1748 373 18,45 5

TZB212R Drzwi prawe 1843 543 1748 373 18,03 5

5* TZB312L Drzwi lewe 1843 775,5 1748 623 24,49 7,5

TZB212R Drzwi prawe 1843 543 1748 373 18,03 5

6* TZB312L Drzwi lewe 1843 775,5 1748 623 24,49 7,5

TZB312R Drzwi prawe 1843 793 1748 623 24,08 7,5

*Drzwi dwuskrzydłowe we wszystkich szafach o szerokości co najmniej 4 paneli

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych
Wymiary i waga, drzwi 
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Wymiary i masa, cokół, wysokość 50 mm 

Wyso-
kość

Głębo-
kość

Szero-
kość

Typ

Wymiary zewnętrzne 
Szerokość x głębokość w mm

Wymiary wewnętrzne 
Szerokość x głębokość w mm Waga

mm mm PW W1 D1 W2 D2 w kg
TwinLine-G, cokół 50 mm

50 225 1 TZG105 300 203,5 270 173,5 1,37

2 TZG205 550 203,5 520 173,5 1,91

3 TZG305 800 203,5 770 173,5 3,14

4 TZG405 1050 203,5 1020 173,5 2,93

5 TZG505 1300 203,5 1270 173,5 3,44

TwinLine-L, cokół 50 mm

50 275 1 TZL105 300 253,5 270 223,5 1,49

2 TZL205 550 253,5 520 223,5 2,03

3 TZL305 800 253,5 770 223,5 2,54

4 TZL405 1050 253,5 1020 223,5 3,34

5 TZL505 1300 253,5 1270 223,5 5,78

TwinLine-W, cokół 50 mm

50 350 1 TZW105 300 328,5 270 298,5 1,67

2 TZW205 550 328,5 520 298,5 2,21

3 TZW305 800 328,5 770 298,5 2,72

4 TZW405 1050 328,5 1020 298,5 5,03

5 TZW505 1300 328,5 1270 298,5 5,97

6 TZW605 1550 328,5 1520 298,5 6,90

D1

50

D
1

D
2

W1

W2

Wymiary zewnętrzne/wewnętrzne 9

> Wymiary w mm



5/54      2CPC 000 186 C0201 | TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 

5

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Wymiary i waga, cokół, wysokość 100 mm
 

Wyso-
kość

Głębo-
kość

Szero-
kość

Typ

Wymiary zewnętrzne 
Szerokość x głębokość w mm

Wymiary wewnętrzne 
Szerokość x głębokość w mm Waga

mm mm PW W1 D1 W2 D2 w kg
TwinLine-G, cokół 100 mm

100 225 1 TZG110 300 203,5 270 173,5 2,22

2 TZG210 550 203,5 520 173,5 3,06

3 TZG310 800 203,5 770 173,5 3,87

4 TZG410 1050 203,5 1020 173,5 4,67

5 TZG510 1300 203,5 1270 173,5 5,47

TwinLine-L, cokół 100 mm 

100 275 1 TZL110 300 253,5 270 223,5 2,41

2 TZL210 550 253,5 520 223,5 3,24

3 TZL310 800 253,5 770 223,5 4,05

4 TZL410 1050 253,5 1020 223,5 6,71

5 TZL510 1300 253,5 1270 223,5 7,95

TwinLine-W, cokół 100 mm

100 350 1 TZW110 300 328,5 270 298,5 2,68

2 TZW210 550 328,5 520 298,5 3,52

3 TZW310 800 328,5 770 298,5 4,32

4 TZW410 1050 328,5 1020 298,5 6,98

5 TZW510 1300 328,5 1270 298,5 8,22

6 TZW610 1550 328,5 1520 298,5 9,45

10
0

10
0

79

81

Widok szczegółowy 
bocznego osłabienia 
do wyłamania

Widok z boku bocznego 
osłabienia do wyłamania
TwinLine-G i TwinLine-L

Widok z boku bocznego 
osłabienia do wyłamania
TwinLine-W

D1

D1

 52

33

125

D
1

D
2

W1

W2

Wymiary zewnętrzne/wewnętrzne 9

> Wymiary w mm
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Moduły CombiLine-M na ramie montażowej EDF

Seria szaf
Głębokość
w mm

A według pozycji montażu (mm) B według pozycji montażu (mm)* C według pozycji montażu (mm)

1 0  -1 1 0  -1 1 0  -1

TwinLine-G 225 60 72,5 85 127,5 115 102,5 80 92,5 105

TwinLine-L 275 95 107,5 120 142,5 130 117,5 115 127,5 140

TwinLine-W 350 143,5 156 168,5 169 156,4 144 163,5 176 188,5

Szyna montażowa 
Pozycja 1

Szyna montażowa
Widok z góry

Szyna montażowa 
Pozycja 0/po dostarczeniu/pozycja montażu

Szyna montażowa 
Pozycja -1 

Szyna montażowa
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*   W odniesieniu do powierzchni instalacji (zobacz strona 5/50); poza powierzchnią instalacji ten wymiar zmniejsza się o 35 mm
> Wymiary w mm
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Moduły CombiLine-M na ramie montażowej WR

Seria szaf

Głębokość A według pozycji montażu (mm) B według pozycji montażu (mm)* C według pozycji montażu (mm)

w mm 1 0  -1 1 0  -1 1 0  -1

TwinLine-G 225 40 52,5 65 127,5 115 102,5 80 92,5 105

TwinLine-L 275 75 87,5 100 142,5 130 117,5 115 127,5 140

TwinLine-W 350 123,5 136 148,5 169 156,5 144 163,5 176 188,5

Szyna montażowa
Widok z góry

Szyna montażowa 
Pozycja 1 

Szyna montażowa 
Pozycja 0/po dostarczeniu/pozycja montażu

Szyna montażowa 
Pozycja -1 

Szyna montażowa
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*   W odniesieniu do powierzchni instalacji (zobacz strona 5/50); poza powierzchnią instalacji ten wymiar zmniejsza się o 35 mm
> Wymiary w mm
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Montaż z płytą montażową

P
ły

ta
 m

o
n

ta
żo

w
a

Szyna montażowa

Ty
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a 
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D
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w
i

*   W odniesieniu do powierzchni instalacji (zobacz strona 5/50); poza powierzchnią instalacji ten wymiar zmniejsza się o 35 mm
> Wymiary w mm

Szyna montażowa
Widok z góry

Seria szaf
Głębokość – 
w mm

A według pozycji montażu (mm) 

10 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2

TwinLine G 225 - - - - - - - 52,5 65 77,5 90 102,5 115

TwinLine L 275 - - - - 50 62,5 75 87,5 100 112,5 125 137,5 150

TwinLine W 350 48,5 61 73,5 86 98,5 111 123,5 136 148,5 161 173,5 186 198,5

Seria szaf Głęb. – w mm B według pozycji montażu (mm) 

TwinLine G 225 - - - - - - - 170 157,5 145 132,5 120 107,5

TwinLine L 275 - - - - 222,5 210 197,5 185 172,5 160 147,5 135 122,5

TwinLine W 350 299 286,5 274 261,5 249 236,5 224 211,5 199 186,5 174 161,5 149

Szyna montażowa do systemu TwinLine-G 
Pozycja 3/pozycja montażu

Szyna montażowa do systemu TwinLine-L 
Pozycja 6/pozycja montażu

Szyna montażowa do systemu TwinLine-W 
Pozycja 10/pozycja montażu
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Montaż z ramą montażową EDF na ramie montażowej WR

Seria szaf

Głęb. A według pozycji montażu (mm) B według pozycji montażu (mm) C według pozycji montażu (mm)* D według pozycji montażu (mm) 

w mm 6 5 4 6 5 4 6 5 4 6 5 4

TwinLine-L 275 12,5 25 37,5 98 110,5 123 139,5 127 114,5 117,5 130 142,5

TwinLine-W 350 61 73,5 86 146,5 159 171,5 165,5 153 140,5 166,5 179 191,5

Szyna montażowa
Widok z góry

Szyna montażowa
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> Wymiary w mm
*   W odniesieniu do powierzchni instalacji (zobacz strona 5/50); poza powierzchnią instalacji ten wymiar zmniejsza się o 35 mm
> Wymiary w mm

Szyna montażowa 
Pozycja 6 

Szyna montażowa 
Pozycja 5/pozycja montażu 

Szyna montażowa 
Pozycja 4 
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Montaż z panelem licznikowym do systemu TwinLine-G ,

Szyna 
montażowa
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*   W odniesieniu do powierzchni instalacji (zobacz strona 5/50); poza powierzchnią instalacji ten wymiar zmniejsza się o 35 mm
> Wymiary w mm

Szyna montażowa 
Pozycja 0/pozycja montażu

Szyna montażowa
Widok z góry
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Osłabienie do wyłamania w bocznym przepuście, góra i dół

Zestaw do połączenia przez osłabienie 
do wyłamania TZ608 do szeregowego łączenia 
szaf

Seria szaf Głębokość – w mm A w mm B w mm

TwinLine-G 225 80,5 167

TwinLine-L 275 106,5 217

TwinLine-W 350 154,5 292

Ty
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> Wymiary w mm
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90° 90°

TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych 
Transport dźwigowy

Obudowy TwinLine można podnosić we wskazany poniżej 
sposób. Zawsze stosować uchwyty transportowe STRIEBEL 
& JOHN, typ TZ615P4. Dźwigiem można transportować tylko 
pojedyncze szafy! Należy także uwzględnić ograniczenia masy 
szafy.

maks. 470 kg

≤ 90°

maks. 255 kg
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TwinLine – nowy system naściennych i wolnostojących szaf rozdzielczych  
Zastosowania licznikowe

Wewnętrzna okładzina TZ610
Do paneli licznikowych, głębokość = 225–350 mm
Dodatkowy profil do paneli licznikowych z obszarem do połączeń o wysokości 150 mm  
w szafach z podwójną izolacją

Szyna osłonowa TZ612-614
Wymagana do wbudowania paneli licznikowych w szafy wolnostojące z podwójną izolacją o stopniu ochrony IPXXB 
w miejscu z dostępnymi otworami do mocowania centralnej szyny wsporczej

15
0

15
0

1 x TZ610
2 x TZ612-614

3 x TZ612-614

1 x TZ610
4 x TZ612-614

5 x TZ612-614

30
0

30
0

> Wymiary w mm
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
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Stosowane normy: 
DIN EN 60439/1 (DIN VDE 0660-500)

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Spis treści
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System szaf rozdzielczych TriLine® 
Prosty, szybki i bezpieczny
TriLine® to prosty system, który można szybko 
zaprojektować i bezpiecznie eksploatować. System szaf 
rozdzielczych TriLine® to rozwiązanie przygotowane z myślą 
o przyszłości. System ten ma budowę modułową i nadaje 
się do zastosowania we wszystkich dziedzinach przesyłu 
i rozdziału energii elektrycznej. TriLine® to systemowe 
rozwiązanie, które spełnia wszystkie wymagania techniczne 
i uwzględnia aspekty ekonomiczne. 

Profil szaf, wykonany z ocynkowanej blachy stalowej, 
36-krotnie profilowanej, wraz z narożnikiem zapewnia 
solidne podstawy dla większej stabilności i wytrzymałości 
na skręcanie.
Wymiary siatki wymiarowej profilu, zgodne z normą 
DIN 43 660 (z podziałką 25 mm i 12,5 mm), oraz wewnętrznej 
siatki wymiarowej zgodnie z normą DIN 43 870 (wysokość 
= 150 mm i szerokość = 250 mm) pozwalają na swobodny 
montaż urządzeń w dowolnym położeniu. 

Przy projektowaniu rozwiązania TriLine® firmy STRIEBEL 
& JOHN brano pod uwagę informacje od klientów i potrzeby 
rynku, a opracowany system rozdzielnic został poddany 
badaniom typu zgodnie z odpowiednimi punktami normy 
DIN EN 60439-1 dla prądu znamionowego do 4000 A.  
Wszystkie badania typu zostały przeprowadzone przez 
niezależny instytut badawczy.

Wyniki i warunki badań zostały potwierdzone w raportach 
z badań typu i są warunkiem koniecznym do produkcji 
zestawów rozdzielnic niskonapięciowych poddanych 
badaniom typu (TTA). 
Wszystkie elementy systemu zaprojektowano z myślą 
o szerokim zakresie zastosowań i optymalizacji rozwiązań 
w celu ograniczenia złożoności instalacji do minimum. 
 
Znormalizowane elementy konstrukcji zewnętrznej, takie jak 
drzwi z szybą ze szkła hartowanego lub drzwi segmentowe 
o różnych wymiarach, gwarantują maksymalną łatwość 
użytkowania. 

System TriLine® zapewnia użytkownikom istotne korzyści:
 – Modułowa, kompaktowa konstrukcja.
 – Najnowocześniejsza technologia.
 – Bezpieczeństwo osób i systemu.
 – Bezpieczna i prosta obsługa.
 – Wysoki poziom dostępności (dłuższe okresy między 

czynnościami konserwacyjnymi).
 – Przyszłościowy i praktyczny system rozbudowy.
 – Różnorodność zastosowań elementów systemu.
 – Optymalizacja pod względem ekonomicznym.
 – Uwzględnienie aspektów związanych z ochroną 

środowiska.
 – Proste projektowanie, łatwy montaż i rozbudowa  

w oparciu o potrzeby klientów.
 – Dopracowane wzornictwo.
 – Praktyczne systemy gwarantujące prostotę konfiguracji 

i produkcji.
 – Szybkie, proste i pewne pozycjonowanie wszystkich 

instalowanych elementów.

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Przyszłościowy system szaf rozdzielczych
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Bezpieczeństwo osób i systemu

Bezobsługowe połączenia szyn zbiorczych 
gwarantują optymalny styk, a tym samym 
wysoki poziom bezpieczeństwa, dostępności 
i opłacalności. 

Położenie głównych szyn zbiorczych sprzyja 
bezpieczeństwu osób i zapewnia niską 
wewnętrzną temperaturę.

Ściany działowe i przegrody zapewniają 
maksymalną ochronę.

Bezpieczna i niezawodna dostawa energii elektrycznej 
to podstawowe zadanie rozdzielnic niskiego napięcia, 
a także warunek konieczny do opłacalnej eksploatacji. 

Przy projektowaniu systemu TriLine® brano pod uwagę 
wymagania klientów i potrzeby rynku, a opracowany system 
rozdzielnic został poddany badaniom typu zgodnie z 
odpowiednimi zaleceniami normy DIN EN 60439-1 dla prądu 
znamionowego do 4000 A. 

Oprócz systemu TriLine® zgodnie z normą DIN EN 61439-1 
zastosowanie znajduje także seria TR o stopniu ochrony 
IP30 oraz moduły TriLine® PowerModules. Wymaganą 
weryfikację przeprowadza się drogą testów lub na podstawie 
przetestowanych wykonań. Wszystkie badania typu zostały 

przeprowadzone przez niezależny instytut badawczy. Wyniki 
i warunki badań zostały potwierdzone w raportach z badań 
typu i są warunkiem koniecznym do produkcji zespołów 
rozdzielnic niskonapięciowych poddanych badaniom 
typu (TTA). Dzięki badaniom TTA projektanci, producenci 
systemów rozdzielnic, inżynierowie i operatorzy w sektorze 
przemysłu i usług są pewni możliwie najwyższego poziomu 
bezpieczeństwa systemu i osób. 

Co więcej, stosując zestawy rozdzielnic w zamkniętych 
konstrukcjach, można dodatkowo zwiększyć bezpieczeństwo 
osób i systemu różnymi sposobami wewnętrznej separacji. 
Oferujemy różne warianty rozwiązań systemu TriLine® 
aż do najwyższego poziomu, formy 4b.
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Części systemu

Prosta i bezpieczna obsługa:

1  Drzwi segmentowe o różnych wymiarach
2  Drzwi z szybą ze szkła hartowanego
3   Drzwi dwuskrzydłowe do szaf o szerokości 4 lub więcej kolumn
4   Dwuskrzydłowe ściany tylne z zawiasami do szaf o szerokości  

 4 lub więcej kolumn  

5   Drzwi o kącie otwarcia do 180° (standardowo 135°) odporne na wypaczenie
6  Różne płyty górne i płyty podstawy
7  Przepusty kablowe do konkretnego zastosowania
8  Cokół — może być montowany jeden nad drugim
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Wymiary szaf

Drzwi z przodu i z tyłu  
zapewniają optymalny dostęp.

Możliwy jest układ tyłem 
do siebie. 

Możliwy jest układ w kształcie 
litery U lub L. 

Przykład konfiguracji rozdzielnicy w kształcie litery U

Standardowe wersje do 3150 A
Szerokość od 1 do 5 kolumn 
Głębokość 325–825 mm
Całkowita wysokość 8 i 10

W nowoczesnych systemach rozdzielnic konstrukcja 
zewnętrzna obudowy chroni zainstalowane urządzenia 
mechaniczne i elektryczne przed wpływem środowiska 
zgodnie z wymaganym stopniem ochrony. W związku 
z tym nasze elementy zewnętrzne wyposażone 
są w piankowe uszczelnienie. Po obróbce na elementy 
zewnętrzne z blachy stalowej nakłada się jednorodną 
powłokę (kolor: RAL 7035) wysokiej jakości.

Znormalizowane elementy obudowy umożliwiają optymalny 
dostęp podczas pracy lub do celów rozbudowy, konserwacji 
i monitorowania działania. Oferujemy duży wybór drzwi 
o kącie otwarcia do 180° (po zamocowaniu specjalnych 
zawiasów do wersji standardowej). Dzięki uchylnym ścianom 
tylnym możliwy jest także dostęp od tyłu.
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Możliwe zastosowania

TriLine® — przykładowa konfiguracja jako rozdzielnica 
główna z modułami PowerModules

TriLine® — przykładowa konfiguracja jako rozdzielnica 
oddziałowa z modułami CombiLine-M

Jesteśmy całkowicie przekonani do naszej modułowej 
koncepcji. Ma ona pozwolić na użycie małej liczby produktów 
do jak największej liczby zastosowań. 
 

Projektując szafę rozdzielczą  TriLine®, opieraliśmy się 
na tej ekonomicznej koncepcji. System szaf rozdzielczych 
TriLine® to przyszłościowe rozwiązanie, które nadaje się 
do zastosowania we wszystkich dziedzinach przesyłu 
i rozdziału energii elektrycznej, a także w technice sterowania.
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Możliwe zastosowania

Uchwyt poprzecznicy Uchwyt ramy montażowej WR Zawias szafy

Wszystkie elementy systemu 
zaprojektowano z myślą o szerokim 
zakresie zastosowań.  
Oznacza to korzyści w zakresie 
oszczędnej gospodarki magazynowej. 
Przemyślane i technicznie dopracowane 
rozwiązania upraszczają i optymalizują 
montaż. 

TriLine® — przykładowa konfiguracja do automatyki 
z płytami montażowymi

TriLine® — przykładowa konfiguracja przygotowana  
w technologii RACK 19” na ramie stałej lub na ramie uchylnej
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Normy krajowe i międzynarodowe
Dla nas liczy się przede wszystkim bezpieczeństwo.  
Kiedy chodzi o bezpieczeństwo naszych produktów,  
nie wiemy, co to kompromis. Z tego powodu warunkiem 
koniecznym przy projektowaniu wyrobów w firmie  
STRIEBEL & JOHN jest przestrzeganie przepisów,  
norm, specyfikacji i wytycznych zgodnych z aktualnym  
stanem wiedzy.

System szaf rozdzielczych TriLine® jest produkowany zgodnie 
z następującymi normami, specyfikacjami i dopuszczeniami:

IEC 60439-1
DIN EN 60439-1
IEC 61439-1/2 (seria TR/Power Solution/Power Modules)
DIN EN 61439-1/2 (seria TR/Power Solution/Power Modules)
VDE 0660-500
DIN 43660
DIN 43880
GOST R 51321.1-2000
UL 508 A Typ 1

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Normy/przepisy
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Dane techniczne

Dane techniczne 

Normy/wymagania Zgodnie z normą DIN EN 60439-1, DIN VDE 0660-500 

Klasa ochronności  I, uziemienie 

Stopień ochrony z drzwiami IP54

 Bez drzwi maksymalnie IP30, do rozbudowy jako tablica licznikowa z panelami rozdzielczymi,  

 zestawami kombinowanymi lub modułami CombiLine-M

Odporność na uderzenia IK 10 — obudowa szafy 

 IK 10 — drzwi z blachy stalowej cienkiej

 IK 09 — drzwi z oknem

Warunki instalacji Instalacja w pomieszczeniu 

 Maksymalna temperatura powietrza otoczenia +40°C

 Minimalna temperatura powietrza otoczenia -5°C

 Maksymalna temperatura pracy +55°C

 Maksymalna temperatura przechowywania +55°C 

 Minimalna temperatura przechowywania -40°C

Charakterystyka elektryczna Prąd znamionowy (In ) PTTA do 3150 A/TTA do 4000 A

 Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp ) 8 kV

 Kategoria przepięciowa IV

 Stopień zanieczyszczenia 3

 Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk 0,1 s) do 220 kA

 Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw 1,0 s) do 100 kA

 Częstotliwość znamionowa (f)  50 do 60 Hz

 Napięcie znamionowe izolacji (Ui ) 1000 V

    Znamionowe napięcie robocze (Ue )       690 V AC

Cechy produktu

Obudowy i drzwi   

Profil    Z ocynkowanej blachy stalowej, 36-krotnie profilowanej

Rama   Wsuwana w narożnik i przykręcana śrubami

Zewnętrzne pokrycie   Wykonane z blachy stalowej 1,5/2 mm fazowanej po bokach

Powierzchnia    Kolor RAL 7035, malowana proszkowo

Drzwi   Drzwi dwuskrzydłowe we wszystkich szafach o szerokości co najmniej 4 kolumn,  zawiasy z lewej lub prawej,  

   kąt otwarcia do 180° (standardowo 135°)

Ściany tylne   Dwuskrzydłowe ściany tylne we wszystkich szafach o szerokości co najmniej 4 kolumn

Drzwi segmentowe   Wysokości: 300/450/600/750/900 mm, mogą być montowane według potrzeb wzdłuż wysokości szafy

Drzwi przezroczyste   ze szkłem hartowanym, 3 mm

System zamknięcia   Standardowe zamknięcie, 3 mm, klucz dwupiórowy

    4-punktowy zamek baskwilowy w szafach o szerokości od 1 do 3 kolumn 

    3-punktowy zamek baskwilowy w szafach o szerokości od 4 do 5 kolumn

Wysokość szafy 8   1800 mm — wymiary wewnętrzne do systemu modułowego

Wysokość szafy 10   2100 mm — wymiary wewnętrzne do systemu modułowego

Szerokość szafy od 1 do 5   250 do 1250 mm — wymiary wewnętrzne do systemu modułowego

Głębokość szafy   325 do 825 mm — wymiary zewnętrzne

Jednostka siatki (liczba GU)  12 GU i 14 GU

Liczba modułów (liczba modułów, SU) 144 SU do 840 SU 
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Przegląd systemu — wybór szafy

Wybór szafy 1 
Szafa rozdzielcza, typ R
Pusta szafa z drzwiami, ścianą tylną i płytą górną 
z jednym otworem przepustowym na szerokość 
kolumny (inne części należy zamawiać oddzielnie)

Zobacz strona 6/13
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Przegląd systemu — wybór szafy

Wybór szafy 2 
Rama szafy rozdzielczej, typ RG
Rama ze ścianą tylną (inne części należy zamawiać oddzielnie)

Zobacz strona 6/13
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Przegląd systemu — wybór szafy

Wybór szafy 3 
Szafy rozdzielcze typu RG jako zestawy  
do samodzielnego montażu
Wszystkie części należy zamawiać oddzielnie; zostaną 
one dostarczone jako zestawy do samodzielnego montażu
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Przegląd systemu — konfiguracja wnętrza szafy

Rozbudowa z użyciem 
płyt montażowych

Rozbudowa z użyciem różnych 
poprzecznic i wsporników szyn 
do uniwersalnego montażu sprzętu, 
do 3150 A

Zabudowa panelami rozdzielczymi/ 
zestawami kombinowanymi, panelami 
licznikowymi i modułami na ramie 
montażowej EDF, do 400A

Zabudowa modułami na ramie 
montażowej WR, do 850 A



6/14    2CPC 000 186 C0201 | Szafy rozdzielcze

6

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Przegląd systemu — konfiguracja wnętrza szafy
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Do instalacji paneli rozdzielczych/
zestawów kombinowanych,  
paneli licznikowych lub modułów  
na ramie montażowej EDF,  
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Opcja 4 

Do instalacji modułów montowanych 
bezpośrednio na ramie montażowej 
WR, do 850 A

Opcja 5

Do instalacji paneli rozdzielczych, zestawów 
kombinowanych, paneli licznikowych 
i modułów bezpośrednio w szafie 
zbudowanych na ramie montażowej EDF 
z użyciem zestawu montażowego EDF.
Jeśli używa się poprzecznic uniwersalnych i 
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Przegląd systemu — konfiguracja wnętrza szafy

Uchwyty ramy montażowej/poprzecznice

Uchwyty ramy montażowej WR i poprzecznice do opcji 1–4

Uchwyt ramy montażowej WR typu RZ1P4 do instalacji płyty 

montażowej, ramy montażowej WR lub modułów na ramie 

montażowej WR

Plus

Poprzecznica ramy WR typu RZT3P2 (RZT4P2, RZT6P2, RZT8P2

zależnie od głębokości szafy) przy instalacji dwóch płyt 

montażowych, ram montażowych WR lub modułów na ramach 

montażowych WR obok siebie

  

  

  

  

  

 

 

 

 

 

Poprzecznice/profile do opcji 5
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Szafy rozdzielcze TriLine®  
Informacje dotyczące zamawiania — wybór szafy 1

2C
P

X0
45

62
3R

99
99

Zakres dostawy
 – Pusta szafa z drzwiami, ścianą tylną i płytą górną  

(z jednym otworem przepustowym na szerokość kolumny), bez płyty dolnej.
 – Maksymalny stopień ochrony to IP54, strefa płyty dolnej bez płyty dolnej — IP00.
 – Kolor elementów zewnętrznych obudowy to RAL 7035.
 – Akcesoria należy zamawiać oddzielnie: 

cokoły, przepusty, ściany boczne, płyty podstawy, części systemu paneli rozdzielczych,  
ogólne akcesoria do szaf.

Szafa rozdzielcza, typ R Całkowita wys.: 8, 1913 mm, GU 12 Całkowita wys.: 10, 2213 mm, GU 14

Głębokość 
w mm

Szerokość
w mm

Szerokość 
kolumny
PW

Liczba modułów 
(wysokość OH8)

Liczba modułów 
(wysokość 
OH10) Typ Nr zamówienia Typ Nr zamówienia

325 364 1 144 168 1/8R3 2CPX045601R9999 1/10R3 2CPX045606R9999

614 2 288 336 2/8R3 2CPX045602R9999 2/10R3 2CPX045607R9999

864 3 432 504 3/8R3 2CPX045603R9999 3/10R3 2CPX045608R9999

1114 4 576 672 4/8R3 2CPX045604R9999 4/10R3 2CPX045609R9999

1364 5 720 840 5/8R3 2CPX045605R9999 5/10R3 2CPX045610R9999

425 364 1 144 168 1/8R4 2CPX045611R9999 1/10R4 2CPX045616R9999

614 2 288 336 2/8R4 2CPX045612R9999 2/10R4 2CPX045617R9999

864 3 432 504 3/8R4 2CPX045613R9999 3/10R4 2CPX045618R9999

1114 4 576 672 4/8R4 2CPX045614R9999 4/10R4 2CPX045619R9999

1364 5 720 840 5/8R4 2CPX045615R9999 5/10R4 2CPX045620R9999

625 364 1 144 168 1/8R6 2CPX045621R9999 1/10R6 2CPX045626R9999

614 2 288 336 2/8R6 2CPX045622R9999 2/10R6 2CPX045627R9999

864 3 432 504 3/8R6 2CPX045623R9999 3/10R6 2CPX045628R9999

1114 4 576 672 4/8R6 2CPX045624R9999 4/10R6 2CPX045629R9999

1364 5 720 840 5/8R6 2CPX045625R9999 5/10R6 2CPX045630R9999

825 614 2 288 336 2/8R8 2CPX045632R9999 2/10R8 2CPX045637R9999

864 3 432 504 3/8R8 2CPX045633R9999 3/10R8 2CPX045638R9999

1114 4 576 672 4/8R8 2CPX045634R9999 4/10R8 2CPX045639R9999

1364 5 720 840 5/8R8 2CPX045634R9999 5/10R8 2CPX045640R9999

> Cokoły — zobacz strona 6/20
> Przepusty — zobacz strona 6/34
> Ściany boczne — zobacz strona 6/28
> Płyty dolne — zobacz strona 6/24
> Części paneli rozdzielczych — zobacz rozdział 8

3/8R6
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Szafy rozdzielcze TriLine®  
Informacje dotyczące zamawiania — wybór szafy 2

2C
P

X0
45

66
3R
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99

Zakres dostawy
 – Rama ze ścianą tylną, bez płyty górnej, drzwi i płyty dolnej  

— części te należy zamawiać oddzielnie.
 – Maksymalny stopień ochrony to IP54.
 – Kolor elementów zewnętrznych obudowy to RAL 7035.
 – Akcesoria należy zamawiać oddzielnie: 

cokoły, przepusty, ściany boczne, płyty dolne, części do konfiguracji wewnętrznej, 
ogólne akcesoria do szaf.

Szafa rozdzielcza, typ R — rama Całkowita wys.: 8, 1913 mm, GU 12 Całkowita wys.: 10, 2213 mm, GU 14

Głębokość 
w mm

Szerokość
w mm PW

Liczba modułów 
(wysokość OH8)

Liczba modułów 
(wysokość 
OH10) Typ Nr zamówienia Typ Nr zamówienia

325 364 1 144 168 1/8RG3 2CPX045641R9999 1/10RG3 2CPX045646R9999

614 2 288 336 2/8RG3 2CPX045642R9999 2/10RG3 2CPX045647R9999

864 3 432 504 3/8RG3 2CPX045643R9999 3/10RG3 2CPX045648R9999

1114 4 576 672 4/8RG3 2CPX045644R9999 4/10RG3 2CPX045649R9999

1364 5 720 840 5/8RG3 2CPX045645R9999 5/10RG3 2CPX045650R9999

425 364 1 144 168 1/8RG4 2CPX045651R9999 1/10RG4 2CPX045656R9999

614 2 288 336 2/8RG4 2CPX045652R9999 2/10RG4 2CPX045657R9999

864 3 432 504 3/8RG4 2CPX045653R9999 3/10RG4 2CPX045658R9999

1114 4 576 672 4/8RG4 2CPX045654R9999 4/10RG4 2CPX045659R9999

1364 5 720 840 5/8RG4 2CPX045655R9999 5/10RG4 2CPX045660R9999

625 364 1 144 168 1/8RG6 2CPX045661R9999 1/10RG6 2CPX045666R9999

614 2 288 336 2/8RG6 2CPX045662R9999 2/10RG6 2CPX045667R9999

864 3 432 504 3/8RG6 2CPX045663R9999 3/10RG6 2CPX045668R9999

1114 4 576 672 4/8RG6 2CPX045664R9999 4/10RG6 2CPX045669R9999

1364 5 720 840 5/8RG6 2CPX045665R9999 5/10RG6 2CPX045670R9999

825 614 2 288 336 2/8RG8 2CPX045672R9999 2/10RG8 2CPX045677R9999

864 3 432 504 3/8RG8 2CPX045673R9999 3/10RG8 2CPX045678R9999

1114 4 576 672 4/8RG8 2CPX045674R9999 4/10RG8 2CPX045679R9999

1364 5 720 840 5/8RG8 2CPX045675R9999 5/10RG8 2CPX045680R9999

> Cokoły — zobacz strona 6/20
> Przepusty — zobacz strona 6/34
> Ściany boczne — zobacz strona 6/28
> Płyty dolne — zobacz strona 6/24
> Płyty górne — zobacz strona 6/25
> Drzwi — zobacz strona 6/22
> Ramka maskująca przednia — zobacz strona 6/22
> Części modułów CombiLine — zobacz rozdział 8

3/8RG6
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Szafy rozdzielcze TriLine®  
Przegląd zamówienia — szafy narożne

2C
P

X0
45

68
6R

99
99

W zakresie dostawy
 – Pusta szafa ze ścianą tylną, płytą górną i płytą podstawy (pełną).
 – Maksymalny stopień ochrony to IP54, powierzchnia płyty dolnej — IP20.
 – Kolor elementów zewnętrznych obudowy to RAL 7035.
 – Akcesoria należy zamawiać oddzielnie:  

cokół, ogólne akcesoria do szaf.

Szafa narożna do szafy rozdzielczej typu R i RG Całkowita wys.: 8, 1913 mm, GU 12 Całkowita wys.: 10, 2213 mm, GU 14

Głębokość 
w mm

Szerokość/głębokość
w mm Typ Nr zamówienia Typ Nr zamówienia

425 544 E8R4 2CPX045685R9999 E10R4 2CPX045688R9999

625 744 E8R6 2CPX045686R9999 E10R6 2CPX045689R9999

825 944 E8R8 2CPX045687R9999 E10R8 2CPX045690R9999

> Cokoły — zobacz strona 6/20

E8R6



Szafy rozdzielcze | 2CPC 000 186 C0201    6/19

6

Szafy rozdzielcze TriLine®  
Informacje dotyczące zamawiania — wybór szafy 3

Rama szafy TriLine® dostarczana w zestawach do samodzielnego montażu
 – Wszystkie części należy zamawiać oddzielnie; zostaną one dostarczone jako zestawy 

do samodzielnego montażu
 – Zestawy profili do samodzielnego montażu będą zawierać po 4 profile, do mocowania odpowiednio  

na szerokość, głębokość i wysokość.
 – Do montażu ramy szafy trzeba zastosować  po jedenym zestawie profili na głębokość, 

na szerokość i na wysokość.
 – Ponadto potrzebne będą narożniki i zawiasy.
 – Maksymalny stopień ochrony to IP54.
 – elementów zewnętrznych obudowy to RAL 7035.
 – Akcesoria należy zamawiać oddzielnie:  

cokoły, przepusty, ściany boczne, płyty dolne, płyty górne, ramki maskujące przednie,  
ściany tylne, części systemu paneli rozdzielczych, ogólne akcesoria do szaf.

 – Numery palet na życzenie.

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Profile mocowane na szerokość szafy

Szerokość 1 kolumny 4 RPB1P4 2CPX046771R9999

Szerokość 2 kolumn, profil ten jest także używany do szaf o głębokości 6 4 RPB2P4 2CPX046772R9999

Szerokość 3 kolumn 4 RPB3P4 2CPX046774R9999

Szerokość 4 kolumn 4 RPB4P4 2CPX046775R9999

Szerokość 5 kolumn 4 RPB5P4 2CPX046776R9999

Szyna profilowa mocowana na głębokość szafy

Do szafy o głębokości 3 4 RPT3P4 2CPX046779R9999

Do szafy o głębokości 4 4 RPT4P4 2CPX046780R9999

Głębokość szafy 6, użyć profilu mocowanego na szer. szafy, o szer. 2 kolumn 4 RPB2P4 2CPX046772R9999

Do szafy o głębokości 8 4 RPT8P4 2CPX046781R9999

Profil mocowany na wysokość szafy

Całkowita wysokość 8 4 RPH8P4 2CPX046777R9999

Całkowita wysokość 10 4 RPH10P4 2CPX046778R9999

Narożniki 

8 wewnętrznych i 8 zewnętrznych narożników, włącznie ze śrubami mocującymi

1 RZ200 2CPX046782R9999

Zawiasy do ram szaf z drzwiami standardowymi - pełnowymiarowymi 

16 standardowych zawiasów, wraz z elementami mocującymi

1 RZ201 2CPX046783R9999

Zawiasy do ram szaf z drzwiami modułowymi

8 standardowych zawiasów do montażu ściany tylnej oraz ścian bocznych 

i łączenia szaf od tyłu

8 zawiasów do montażu ścian bocznych i łączenia szaf od przodu 

1 RZ202 2CPX046784R9999

 > Cokoły — zobacz strona 6/20  > Przepusty — zobacz strona 6/34
 > Ściany boczne — zobacz strona 6/28  > Płyty dolne — zobacz strona 6/24
 > Płyty górne — zobacz strona 6/25  > Drzwi — zobacz strona 6/22
 > Ramki maskujące przednie — zobacz strona 6/22 > Ściany tylne — zobacz strona 6/23
 > Części paneli rozdzielczych — zobacz rozdział 8

RPB1P4

RZ200

RZ201

RZ202
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Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Cokół
Możliwość zdjęcia części przednich, tylnych i bocznych

 Wysokość: 100 mm, kolor RAL 7005

Głębokość szafy 325 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RSR13 2CPX045885R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RSR23 2CPX045886R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RSR33 2CPX045887R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RSR43 2CPX045888R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RSR53 2CPX045889R9999

Głębokość szafy 425 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RSR14 2CPX045890R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RSR24 2CPX045891R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RSR34 2CPX045892R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RSR44 2CPX045893R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RSR54 2CPX045894R9999

Głębokość szafy 625 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RSR16 2CPX045895R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RSR26 2CPX045896R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RSR36 2CPX045897R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RSR46 2CPX045898R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RSR56 2CPX045899R9999

Głębokość szafy 825 mm

Szerokość 2 kolumn 1 RSR28 2CPX045901R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RSR38 2CPX045902R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RSR48 2CPX045903R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RSR58 2CPX045904R9999

Cokół do szaf narożnych
Możliwość zdjęcia części przednich, tylnych i bocznych

 Wysokość: 100 mm, kolor RAL 7005 
głębokość x szerokość
425 x 544 mm 1 RSRE4 2CPX045906R9999

625 x 744 mm 1 RSRE6 2CPX045907R9999

825 x 944 mm 1 RSRE8 2CPX045908R9999

 >  Wymiary do szeregowego połączenia szaf i cokołów — zobacz strona 6/58 
 

RSR34

RSRE4

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Cokoły
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Akcesoria do cokołów

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Łącznik do mocowania cokołów w pionie  

Do połączenia śrubowego dwóch cokołów, jeden na drugim 

4 RZ5P4 2CPX046008R9999

Element mocujący do podłogi 

Do mocowania cokołu do podłoża 

4 RZ3P4 2CPX046006R9999

Element do regulacji wypoziomowania cokołu 

Od 0 do 38 mm

4 RZ4P4 2CPX046007R9999

Wspornik szyny do mocowania przewodów w cokole 2 RZ35P2 2CPX046010R9999

Szyna do mocowania przewodów w cokole

Szerokość 1 kolumny 1 RZB110 2CPX046039R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RZB210 2CPX046040R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RZB310 2CPX046041R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RZB410 2CPX046042R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RZB510 2CPX046043R9999

RZ5P4

RZ3P4

RZ4P4

RZ35P2

RZB110
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Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Drzwi z blachy stalowej cienkiej

Drzwi z blachy stalowej cienkiej, kolor RAL 7035, przy szerokości co najmniej 

4 kolumn: drzwi dwuskrzydłowe

Całkowita wysokość 8

Szerokość 1 kolumny 1 RT18 2CPX045830R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RT28 2CPX045831R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RT38 2CPX045832R9999

Szerokość 4 kolumn, lewa strona 1 RT48L 2CPX045833R9999

Szerokość 4 kolumn, prawa strona 1 RT48R 2CPX045834R9999

Szerokość 5 kolumn, lewa strona 1 RT58L 2CPX045835R9999

Szerokość 5 kolumn, prawa strona 1 RT58R 2CPX045836R9999

Całkowita wysokość 10

Szerokość 1 kolumny 1 RT110 2CPX045837R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RT210 2CPX045838R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RT310 2CPX045839R9999

Szerokość 4 kolumn, lewa strona 1 RT410L 2CPX045840R9999

Szerokość 4 kolumn, prawa strona 1 RT410R 2CPX045841R9999

Szerokość 5 kolumn, lewa strona 1 RT510L 2CPX045842R9999

Szerokość 5 kolumn, prawa strona 1 RT510R 2CPX045843R9999

Drzwi przezroczyste

Drzwi z blachy stalowej, kolor RAL 7035, przy szer. co najmniej 4 kolumn: 

drzwi dwuskrzydłowe

Całkowita wysokość 8

Szerokość 1 kolumny 1 RTS18 2CPX045844R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RTS28 2CPX045845R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RTS38 2CPX045846R9999

Szerokość 4 kolumn, lewa strona 1 RTS48L 2CPX045847R9999

Szerokość 4 kolumn, prawa strona 1 RTS48R 2CPX045848R9999

Szerokość 5 kolumn, lewa strona 1 RTS58L 2CPX045849R9999

Szerokość 5 kolumn, prawa strona 1 RTS58R 2CPX045850R9999

Całkowita wysokość 10

Szerokość 1 kolumny 1 RTS110 2CPX045851R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RTS210 2CPX045852R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RTS310 2CPX045853R9999

Szerokość 4 kolumn, lewa strona 1 RTS410L 2CPX045854R9999

Szerokość 4 kolumn, prawa strona 1 RTS410R 2CPX045855R9999

Szerokość 5 kolumn, lewa strona 1 RTS510L 2CPX045856R9999

Szerokość 5 kolumn, prawa strona 1 RTS510R 2CPX045857R9999

Rama maskująca przednia

Do montażu z izolowaną przednią stroną z osłonami (pozycja montażu osłon: maks. 

27 mm od przedniej krawędzi ramki maskującej przedniej), kolor RAL 7035

Całkowita wysokość 8

Szerokość 1 kolumny 1 RFB18 2CPX045940R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RFB28 2CPX045941R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RFB38 2CPX045942R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RFB48 2CPX045943R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RFB58 2CPX045944R9999

Całkowita wysokość 10

Szerokość 1 kolumny 1 RFB110 2CPX045945R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RFB210 2CPX045946R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RFB310 2CPX045947R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RFB410 2CPX045948R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RFB510 2CPX045949R9999

 
 

RT38

RTS38

RFB38

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Drzwi z blachy stalowej/drzwi przezroczyste/rama maskująca 
przednia
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Drzwi segmentowe/ściany tylne

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Drzwi segmentowe

Drzwi segmentowe do szafy o szerokości 2 kolumn

Stopień ochrony: IP30, kolor: RAL 7035 

Wysokość 300 mm 1 RT2/300M 2CPX046183R9999

Wysokość 450 mm 1 RT2/450M 2CPX046184R9999

Wysokość 600 mm 1 RT2/600M 2CPX046185R9999

Wysokość 750 mm 1 RT2/750M 2CPX046186R9999

Wysokość 900 mm 1 RT2/900M 2CPX046187R9999

Drzwi segmentowe do szafy o szerokości 3 kolumn 

Stopień ochrony: IP30, kolor: RAL 7035

Wysokość 300 mm 1 RT3/300M 2CPX046198R9999

Wysokość 450 mm 1 RT3/450M 2CPX046199R9999

Wysokość 600 mm 1 RT3/600M 2CPX046200R9999

Wysokość 750 mm 1 RT3/750M 2CPX046201R9999

Wysokość 900 mm 1 RT3/900M 2CPX046202R9999

Element mocujący do ścian bocznych  

Elementy montowane od frontu w szafach z drzwiami segmentowymi,  

do łączenia szaf obok siebie i mocowania ścian bocznych  

8 RZ170P8 2CPX046213R9999

Zestaw paneli maskujących do drzwi segmentowych, górny i dolny

Element wymagany przy montażu drzwi segmentowych (komplet na szafę)

Szerokość szafy 2 2 RTA21P2 2CPX046214R9999

Szerokość szafy 3 2 RTA31P2 2CPX046215R9999

Profil działowy do drzwi segmentowych 

Element wymagany przy montażu drzwi segmentowych, stopień ochrony IP41

Szerokość szafy 2 1 RTT2 2CPX045880R9999

Szerokość szafy 3 1 RTT3 2CPX045881R9999

 Ściany tylne 

Ściana tylna wykonana z blachy stalowej, kolor RAL 7035 

Szerokość co najmniej 4 kolumn: drzwi dwuskrzydłowe

RRW18

Całkowita wysokość 8

Szerokość 1 kolumny 1 RRW18 2CPX046511R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RRW28 2CPX046512R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RRW38 2CPX046513R9999

Szerokość 4 kolumn, lewa strona 1 RRW48L 2CPX046514R9999

Szerokość 4 kolumn, prawa strona 1 RRW48R 2CPX046515R9999

Szerokość 5 kolumn, lewa strona 1 RRW58L 2CPX046516R9999

Szerokość 5 kolumn, prawa strona 1 RRW58R 2CPX046517R9999

RRW110

Całkowita wysokość 10

Szerokość 1 kolumny 1 RRW110 2CPX046518R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RRW210 2CPX046519R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RRW310 2CPX046520R9999

Szerokość 4 kolumn, lewa strona 1 RRW410L 2CPX046521R9999

Szerokość 4 kolumn, prawa strona 1 RRW410R 2CPX046522R9999

Szerokość 5 kolumn, lewa strona 1 RRW510L 2CPX046523R9999

Szerokość 5 kolumn, prawa strona 1 RRW510R 2CPX046524R9999

RT2/300M

RT3/300M

RZ170P8

RTA21P2

RTT2
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Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Płyta podstawy zamknięta (IP20)  

Ocynkowana blacha stalowa jednoczęściowa

Głębokość szafy 325 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RB13G 2CPX045765R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RB23G 2CPX045766R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RB33G 2CPX045767R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RB43G 2CPX045768R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RB53G 2CPX045769R9999

Głębokość szafy 425 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RB14G 2CPX045770R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RB24G 2CPX045771R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RB34G 2CPX045772R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RB44G 2CPX045773R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RB54G 2CPX045774R9999

Głębokość szafy 625 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RB16G 2CPX045775R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RB26G 2CPX045776R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RB36G 2CPX045777R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RB46G 2CPX045778R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RB56G 2CPX045779R9999

Głębokość szafy 825 mm

Szerokość 2 kolumn 1 RB28G 2CPX045781R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RB38G 2CPX045782R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RB48G 2CPX045783R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RB58G 2CPX045784R9999

RB34G

Płyta podstawy z jednym otworem przepustowym na szerokość kolum-

ny (IP20)  

Do przepustu ZW...; ocynkowana blacha stalowa do 425 mm jednoczęściowa, 

od 625 mm z częściami przesuwnymi z przodu

Głębokość szafy 325 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RB13F1 2CPX045785R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RB23F1 2CPX045786R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RB33F1 2CPX045787R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RB43F1 2CPX045788R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RB53F1 2CPX045789R9999

Głębokość szafy 425 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RB14F1 2CPX045790R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RB24F1 2CPX045791R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RB34F1 2CPX045792R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RB44F1 2CPX045793R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RB54F1 2CPX045794R9999

Głębokość szafy 625 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RB16F1 2CPX045795R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RB26F1 2CPX045796R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RB36F1 2CPX045797R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RB46F1 2CPX045798R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RB56F1 2CPX045799R9999

Głębokość szafy 825 mm

Szerokość 2 kolumn 1 RB28F1 2CPX045800R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RB38F1 2CPX045801R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RB48F1 2CPX045802R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RB58F1 2CPX045803R9999

 > Przepusty — zobacz strona 6/34

RB34F1

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Płyty dolne
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Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Płyta podstawy z otworem przepustowym na przepust z gumy 
mikrokomórkowej z nacięciem sinusoidalnym (IP00) lub płytę 
przepustu z dławikami kablowymi (IP20) 
Ocynkowana blacha stalowa do 425 mm jednoczęściowa, od 625 mm 
z częściami przesuwnymi z przodu

Głębokość szafy 425 mm

Szerokość 2 kolumn 1 RB24F 2CPX046624R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RB34F 2CPX046627R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RB44F 2CPX046630R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RB54F 2CPX046633R9999

Głębokość szafy 625 mm

Szerokość 2 kolumn 1 RB26F 2CPX046625R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RB36F 2CPX046628R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RB46F 2CPX046631R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RB56F 2CPX046634R9999

Głębokość szafy 825 mm

Szerokość 2 kolumn 1 RB28F 2CPX046626R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RB38F 2CPX046629R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RB48F 2CPX046632R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RB58F 2CPX046635R9999

RB34F

Płyta górna pełna

Kolor: RAL 7035

Głębokość szafy 325 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RD13G 2CPX045711R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RD23G 2CPX045712R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD33G 2CPX045713R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD43G 2CPX045714R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD53G 2CPX045715R9999

Głębokość szafy 425 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RD14G 2CPX045716R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RD24G 2CPX045717R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD34G 2CPX045718R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD44G 2CPX045719R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD54G 2CPX045720R9999

Głębokość szafy 625 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RD16G 2CPX045721R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RD26G 2CPX045722R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD36G 2CPX045723R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD46G 2CPX045724R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD56G 2CPX045725R9999

Głębokość szafy 825 mm

Szerokość 2 kolumn 1 RD28G 2CPX045727R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD38G 2CPX045728R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD48G 2CPX045729R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD58G 2CPX045730R9999

 > Przepusty — zobacz strona 6/34

RD34G

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Płyty podstawy/płyty górne



6/26    2CPC 000 186 C0201 | Szafy rozdzielcze

6

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Płyta górna z jednym otworem przepustowym na szerokość kolumny 

na przepusty ZW…Kolor: RAL 7035

Głębokość szafy 325 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RD13F1 2CPX045731R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RD23F1 2CPX045732R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD33F1 2CPX045733R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD43F1 2CPX045734R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD53F1 2CPX045735R9999

Głębokość szafy 425 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RD14F1 2CPX045736R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RD24F1 2CPX045737R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD34F1 2CPX045738R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD44F1 2CPX045739R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD54F1 2CPX045740R9999

Głębokość szafy 625 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RD16F1 2CPX045741R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RD26F1 2CPX045742R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD36F1 2CPX045743R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD46F1 2CPX045744R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD56F1 2CPX045745R9999

Głębokość szafy 825 mm

Szerokość 2 kolumn 1 RD28F1 2CPX045747R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD38F1 2CPX045748R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD48F1 2CPX045749R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD58F1 2CPX045750R9999

RD34F1

Płyta górna z dwoma otworami przepustowymi na szerokość kolumny 

na przepusty ZW…

Kolor: RAL 7035

Głębokość szafy 625 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RD16F2 2CPX045751R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RD26F2 2CPX045752R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD36F2 2CPX045753R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD46F2 2CPX045754R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD56F2 2CPX045755R9999

Głębokość szafy 825 mm

Szerokość 2 kolumn 1 RD28F2 2CPX045757R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD38F2 2CPX045758R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD48F2 2CPX045759R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD58F2 2CPX045760R9999

 > Przepusty — zobacz strona 6/34

RD36F2

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Płyty górne
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Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Płyta górna z jednym otworem przepustowym na szerokość kolumny 
na przepusty ZP
Kolor: RAL 7035

Głębokość szafy 325 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RD13F11 2CPX046741R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RD23F11 2CPX046742R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD33F11 2CPX046743R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD43F11 2CPX046744R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD53F11 2CPX046745R9999

Głębokość szafy 425 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RD14F11 2CPX046746R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RD24F11 2CPX046747R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD34F11 2CPX046748R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD44F11 2CPX046749R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD54F11 2CPX046750R9999

Głębokość szafy 625 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RD16F11 2CPX046751R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RD26F11 2CPX046752R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD36F11 2CPX046753R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD46F11 2CPX046754R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD56F11 2CPX046755R9999

Głębokość szafy 825 mm

Szerokość 2 kolumn 1 RD28F11 2CPX046757R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD38F11 2CPX046758R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD48F11 2CPX046759R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD58F11 2CPX046760R9999

RD34F11

Płyta górna z dwoma otworami przepustowymi na szerokość 
kolumny na przepusty ZP…
Kolor: RAL 7035

Głębokość szafy 625 mm

Szerokość 1 kolumny 1 RD16F21 2CPX046761R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RD26F21 2CPX046762R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD36F21 2CPX046763R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD46F21 2CPX046764R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD56F21 2CPX046765R9999

Głębokość szafy 825 mm

Szerokość 2 kolumn 1 RD28F21 2CPX046767R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RD38F21 2CPX046768R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RD48F21 2CPX046769R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RD58F21 2CPX046770R9999

 > Przepusty — zobacz strona 6/35

RD36F21

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Płyty górne
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Ściany boczne i akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Ściany boczne 

 2 szt., kolor RAL 7035

Całkowita wysokość 8

Głębokość szafy 325 mm 2 RSW83P2 2CPX045820R9999

Głębokość szafy 425 mm 2 RSW84P2 2CPX045821R9999

Głębokość szafy 625 mm 2 RSW86P2 2CPX045822R9999

Głębokość szafy 825 mm 2 RSW88P2 2CPX045823R9999

Całkowita wysokość 10

Głębokość szafy 325 mm 2 RSW103P2 2CPX045824R9999

Głębokość szafy 425 mm 2 RSW104P2 2CPX045825R9999

Głębokość szafy 625 mm 2 RSW106P2 2CPX045826R9999

Głębokość szafy 825 mm 2 RSW108P2 2CPX045827R9999

Zestaw do łączenia szaf  

Do łączenia szaf w szereg, z taśmą uszczelniającą 

1 RZ33 2CPX045997R9999

Uchwyty transportowe  

Do transportu dźwigiem

4 RZ11P4 2CPX045995R9999

Wsporniki zewnętrzne  

Do mocowania szaf do ściany 

2 RZ32P2 2CPX045996R9999

Zestawy uziemiające 

Do drzwi, ścian tylnych, ścian bocznych i płyt górnych 1 RZ36 2CPX046013R9999

Do standardowych drzwi o kącie otwarcia 180° 1 RZ55 2CPX046166R9999

Śruby mocujące

Wkręt samogwintujący z łbem walcowym z gniazdem Torx 

Do poprzecznic i szyn profilowanych

M6 x 10 mm (Torx 30) 20 RZ12P20 2CPX046000R9999

500 RZ12P500 2CPX046001R9999

M6 x 16 mm (Torx 30) 20 RZ15P20 2CPX046004R9999

Wkręt samogwintujący z łbem stożkowym płaskim z gniazdem Torx  

Do ścian tylnych i ścian bocznych 

M6 x 12 mm (Torx T30)  

Do mocowania wsporników szyn

20 RZ13P20 2CPX046002R9999

Wkręt samogwintujący z łbem walcowym z gniazdem Torx  

Do mocowania zawiasów M6 x 14 mm (Torx T30)

20 RZ14P20 2CPX046003R9999

RSW84P2

RZ33

RZ11P4

RZ32P4

RZ36

RZ12P20

RZ13P20

RZ14P20
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Przegrody/kieszenie na dokumentację

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Ścianka działowa między szafami

Do montażu między dwiema szafami, ocynkowana blacha stalowa,  

1 mm (zestaw do łączenia szaf RZ147 należy zamówić oddzielnie)

Całkowita wysokość 8

Głębokość szafy 325 mm 1 RTW831 2CPX046231R9999

Głębokość szafy 425 mm 1 RTW841 2CPX046232R9999

Głębokość szafy 625 mm 1 RTW861 2CPX046233R9999

Głębokość szafy 825 mm 1 RTW881 2CPX046234R9999

Całkowita wysokość 10

Głębokość szafy 325 mm 1 RTW1031 2CPX046235R9999

Głębokość szafy 425 mm 1 RTW1041 2CPX046236R9999

Głębokość szafy 625 mm 1 RTW1061 2CPX046237R9999

Głębokość szafy 825 mm 1 RTW1081 2CPX046238R9999

Zestaw do łączenia szaf  

Do szeregowego łączenia szaf 

Do montażu przegród z użyciem taśmy uszczelniającej

1 RZ147 2CPX046230R9999

Kieszenie na dokumentację

DIN A4, samoprzylepne, z przezroczystą folią 1 ZA6 2CPX038227R9999

10 ZA6P10 2CPX062380R9999

DIN A5, samoprzylepne 1 ZA5 2CPX038228R9999

10 ZA5P10 2CPX062382R9999

DIN A4, samoprzylepne 1 ZA13 2CPX038233R9999

10 ZA13P10 2CPX062381R9999

Płyta wsporcza na kieszeń na dokumentację 

Na kieszeń na dokumentację ZA13, do przykręcenia do usztywniających 

profili drzwiowych

1 ZA123 2CPX038471R9999

Na kieszeń na dokumentację ZA5, do przykręcenia do usztywniających 

profili drzwiowych

1 ZA125 2CPX038472R9999

Puszka z farbą do natryskiwania

Kolor RAL 7005, 150 ml

1 ZA18 2CPX038237R9999

Kolor RAL 7035, 150 ml 1 ZA16 2CPX038235R9999

Aplikator do zaprawek

Kolor RAL 7035, 12 ml

1 ZA116 2CPX039042R9999

RTW831

RZ147

ZA6

ZA5

ZA13

ZA123

ZA18

ZA116
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Uchwyty ramy montażowej/poprzecznice/płyty montażowe

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Uchwyty ramy montażowej WR 

Element wymagany przy instalacji płyt montażowych RM, ram montażowych WR 

lub modułów na ramie montażowej WR

Element wymagany przy instalacji dwóch płyt montażowych, ram montażowych WR 

lub ram montażowych z modułami obok siebie

(zamówić także poprzecznicę ramy WR typu RTZ)

4 RZ1P4 2CPX045950R9999

Poprzecznica do ram WR  

Element wymagany przy instalacji dwóch płyt montażowych, ram montażowych WR  

lub dwóch ram montażowych WR z modułami obok siebie  

(zamówić także uchwyty RZ1P4)

Głębokość szafy 325 mm 2 RZT3P2 2CPX045952R9999

Głębokość szafy 425 mm 2 RZT4P2 2CPX045953R9999

Głębokość szafy 625 mm 2 RZT6P2 2CPX045954R9999

Głębokość szafy 825 mm 2 RZT8P2 2CPX045955R9999

RZ1P4

RZT6P2

Płyta montażowa

Ocynkowana blacha stalowa cienka, 2 mm. Aby zainstalować płytę montażową 

całkowicie z tyłu szafy, zamówić zestaw wsporników RZ48 zamiast RZ1P4

Całkowita wysokość 8

Szerokość 1 kolumny 1 RM18 2CPX045909R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RM28 2CPX045910R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RM38 2CPX045911R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RM48 2CPX045912R9999

Szerokość 5 kolumn = RM28 + RM38 - -

Całkowita wysokość 10

Szerokość 1 kolumny 1 RM110 2CPX045913R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RM210 2CPX045914R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RM310 2CPX045915R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RM410 2CPX045916R9999

Szerokość 5 kolumn = RM210+RM310 - -

Element łączący płyty montażowe  

Do wypełnienia  odstępu między płytami montażowymi zamocowanymi  

w sąsiadujących ze sobą szafach 

Całkowita wysokość 8 1 RM8 2CPX045918R9999

Całkowita wysokość 10 1 RM10 2CPX045919R9999

Akcesoria do płyt montażowych

Zestaw wsporników 

Element niezbędny do zamocowania płyty montażowej z tyłu szafy

1 RZ48 2CPX046100R9999

RM38

RM8

RZ48
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Moduł osłony przed dotykiem/ramy montażowe/zestawy 
montażowe

Rama montażowa

Wymagana do swobodnego montażu na ramie montażowej WR

Element wymagany przy instalacji zestawu montażowego EDF WNF  

(szerokość szafy 425 mm lub więcej)

Element wymagany przy instalacji modułów CombiLine na ramie montażowej WR

Całkowita wysokość 8
Szerokość 1 kolumny 1 WR18 2CPX034801R9999

Szerokość 2 kolumn 1 WR28 2CPX034802R9999

Szerokość 3 kolumn 1 WR38 2CPX034803R9999

Szerokość 4 kolumn 1 WR48 2CPX034804R9999

Szerokość 5 kolumn = WR28 + WR38 - -

Całkowita wysokość 10

Szerokość 1 kolumny 1 WR110 2CPX045234R9999

Szerokość 2 kolumn 1 WR210 2CPX045235R9999

Szerokość 3 kolumn 1 WR310 2CPX045236R9999

Szerokość 4 kolumn 1 WR410 2CPX045237R9999

Szerokość 5 kolumn = WR210 + WR310 - -

WR38

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Moduł osłony przed dotykiem

 Element wymagany przy instalacji modułów CombiLine/zestawów  

kombinowanych, paneli licznikowych

Całkowita wysokość 8

Szerokość 1 kolumny 1 RB18 2CPX045930R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RB28 2CPX045931R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RB38 2CPX045932R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RB48 2CPX045933R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RB58 2CPX045934R9999

Całkowita wysokość 10

Szerokość 1 kolumny 1 RB110 2CPX045935R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RB210 2CPX045936R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RB310 2CPX045937R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RB410 2CPX045938R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RB510 2CPX045939R9999

RB38

Zestaw montażowy EDF

Element wymagany przy instalacji modułów CombiLine, zestawów 

kombinowanych, paneli licznikowych lub modułów na ramie montażowej EDF 

na ramie montażowej WR

Szerokość 1 kolumny 1 WNF1 2CPX045961R9999

Szerokość 2 kolumn 1 WNF2 2CPX045962R9999

Szerokość 3 kolumn 1 WNF3 2CPX045963R9999

Szerokość 4 kolumn 1 WNF4 2CPX045964R9999

Szerokość 5 kolumn = WNF2 + WNF3 - -

Zestaw montażowy EDF

Element wymagany przy instalacji poprzecznic uniwersalnych i profili

Element wymagany przy instalacji paneli rozdzielczych, zestawów  

kombinowanych, paneli licznikowych lub modułów na ramie montażowej EDF

Szerokość 1 kolumny 1 RNF1 2CPX045956R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RNF2 2CPX045957R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RNF3 2CPX045958R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RNF4 2CPX045959R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RNF5 2CPX045960R9999

WNF3

RNF3
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Części zamienne zamknięcia

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Szyld zamka*

Na klucz dwupiórowy 3 mm (standard) i 5 mm

1 ZH220 2CPX045700R9999

Zamek

Dwupiórowy 3 mm* 1 ZH130 2CPX060490R9999

Dwupiórowy 5 mm 1 ZH131 2CPX060491R9999

Klucze

Dwupiórowy 3 mm* 1 ZH160 2CPX060660R9999

Dwupiórowy 5 mm 1 ZH161 2CPX060661R9999

Szyld zamka

Pod klucz trójkątny i kwadratowy oraz pod wkładkę Daimler-Benz

1 ZH221 2CPX045701R9999

Zamek

Trójkątny 7 mm 1 ZH132 2CPX060492R9999

Trójkątny 8 mm 1 ZH133 2CPX060493R9999

Kwadratowy 6 mm 1 ZH134 2CPX060494R9999

Kwadratowy 7 mm 1 ZH135 2CPX060495R9999

Kwadratowy 8 mm 1 ZH136 2CPX060496R9999

Wkładka Daimler-Benz 1 ZH137 2CPX060497R9999

Klucze

Trójkątny 7 mm 1 ZH157 2CPX060657R9999

Trójkątny 8 mm 1 ZH158 2CPX060658R9999

Kwadratowy 6 mm 1 ZH162 2CPX060662R9999

Kwadratowy 7 mm 1 ZH163 2CPX060663R9999

Kwadratowy 8 mm 1 ZH164 2CPX060664R9999

Wkładka Daimler-Benz 1 ZH165 2CPX060665R9999

Klucz uniwersalny

Dwupiórowy 3 mm/5 mm, trójkątny 8 mm

Kwadratowy 6 mm/8 mm

1 ZH91 2CPX066091R9999

 *W zakresie dostawy

ZH222

ZH130

Zh160

ZH221

ZH132

ZH134

ZH137

ZH157

ZH162

ZH165

ZH91
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Części zamienne zamknięcia

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Szyld zamka 

Do klamki typu okiennego i drzwiowego

1 ZH222 2CPX045702R9999

ZH138 ZH139

Klamka typu okiennego

Bez zamka 1 ZH138 2CPX060498R9999

Z zamkiem 1 ZH139 2CPX060499R9999

ZH140 ZH141

Klamka typu drzwiowego

Bez zamka 1 ZH140 2CPX060500R9999

Z zamkiem 1 ZH141 2CPX060501R9999

Uchwyt klamkowy  

Do zamka półcylindrycznego 40 mm (30/10) z klapką do plombowania

1 ZH223 2CPX045703R9999

Wkładka ślepa  

(zamiast zamka cylindrycznego)

1 ZH142 2CPX060502R9999

Części zamienne zamka

Zawiasy  

Kąt otwarcia drzwi 135° 

wraz z elementami mocującymi

4 RZ8P4 2CPX045992R9999

Zawiasy do drzwi standardowych 

Kąt otwarcia drzwi 180° ( jeśli używa się klamki ZH223 w szeregach szaf, 

alternatywnie zawiasy lewe i prawe), z elementami mocującymi (w szafach 

o szerokości 4 i 5 kolumn wymagane są 2 x RZ9P4)

4 RZ9P4 2CPX045993R9999

Zawias do drzwi segmentowych 

Kąt otwarcia drzwi 180°, z elementami mocującymi

2 RZ54P2 2CPX046165R9999

Sworznie zawiasów  

Mogą być również wykorzystywane do łączenia szaf podczas montażu w fabryce 

4 RZ34P4 2CPX046009R9999

Prowadnica pręta zamka baskwilowego 

Do pręta blokującego

1 ZH150 2CPX060650R9999

Uszczelka gumowa 

Do drzwi dwuskrzydłowych

2 RZ10P2 2CPX045994R9999

ZH222

ZH223

ZH142

RZ8P4

RZ9P4

RZ54P2

RZ34P4

ZH150

RZ10P2
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Przepusty

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Przepust zamykający 1 ZW51 2CPX039451R9999

10 ZW51P10 2CPX062466R9999

 

Przepust nyplowy 1 ZW52 2CPX039452R9999

10 ZW52P10 2CPX062467R9999

Przepust do dławików z gwintem metrycznym

4 x M25/M20, 12 x M20

1 ZW53 2CPX039453R9999

10 ZW53P10 2CPX062468R9999

Przepust z gumy mikrokomórkowej 1 ZW54 2CPX039454R9999

10 ZW54P10 2CPX062469R9999

Przepust z dławikami kablowymi

2 dławiki kablowe 14–68 mm 1 ZW455 2CPX039512R9999

3 dławiki kablowe 14–54 mm 1 ZW456 2CPX039513R9999

Przepust z gumy komórkowej z nacięciem sinusoidalnym 

Do płyt podstawy RB… F (nie do szafy o głębokości 325 mm)

Szerokość 2 kolumn 1 RZ65 2CPX046225R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RZ66 2CPX046226R9999

Szerokość 4 kolumn (2 części 493 mm + 493 mm) 1 ZW57 2CPX060122R9999

Szerokość 5 kolumn (2 części 493 mm + 743 mm) 1 ZW58 2CPX060123R9999

RZF12

Płyta przepustu z aluminium 

Z dławikami kablowymi 14–68 mm 

Do płyt podstawy RB… F  

(nie do szafy o głębokości 325 mm)

Szerokość 2 kolumn (4 dławiki kablowe) 1 RZF12 2CPX046615R9999

Szerokość 3 kolumn (6 dławików kablowych) 1 RZF13 2CPX046616R9999

Szerokość 4 kolumn (8 dławików kablowych) 1 RZF14 2CPX046617R9999

Szerokość 5 kolumn (10 dławików kablowych) 1 RZF15 2CPX046618R9999

ZW51

ZW52

ZW53

ZW54

ZW456

RZ65
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Przepusty

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Dławik kablowy

14–54 mm 1 RZF9 2CPX046612R9999

14–68 mm 1 RZF10 2CPX046613R9999

RZF19 RZF18

Tuleje do podparcia kabli

10–34 mm 1 RZF18 2CPX046900R9999

18–54 mm 1 RZF19 2CPX046901R9999

Przepusty 

Przepust zamykający 1 ZP55 2CPX038536R9999

10 ZP55P10 2CPX062450R9999

Przepust do dławików z gwintem metrycznym 

1 x M 63/M 50, 

2 x M 32/M 20

1 ZP56 2CPX038534R9999

10 ZP56P10 2CPX062451R9999

Przepust do dławików z gwintem metrycznym 

2 x M 32/M 20, 

4 x M 25/5 x M 20

1 ZP57 2CPX038535R9999

10 ZP57P10 2CPX062452R9999

Przepust membranowy 1 ZP58 2CPX038538R9999

10 ZP58P10 2CPX062453R9999

RZF10        RZF9

ZP55

ZP56

ZP57

ZP58
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Części systemu do zestawów montażowych

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Części systemu do zestawu montażowego EDF WNF

Zestaw wsporników do szyn wsporczych 

 1 x lewy 1 x prawy

1 ZW61LR 2CPX062455R9999

Szyna wsporcza, górna lub dolna

Szerokość 1 kolumny 1 ZW50 2CPX039459R9999

Szerokość 2 kolumn 1 ZW46 2CPX039446R9999

Szerokość 3 kolumn 1 ZW47 2CPX039447R9999

Szerokość 4 kolumn 1 ZW48 2CPX039448R9999

Szyna wsporcza, centralna

Szerokość 1 kolumny 1 ZW41 2CPX039441R9999

Szerokość 2 kolumn 1 ZW42 2CPX039442R9999

Szerokość 3 kolumn 1 ZW43 2CPX039443R9999

Szerokość 4 kolumn 1 ZW44 2CPX039444R9999

Części systemu do zestawu montażowego EDF RNF

Szyna wsporcza, górna lub dolna

Szerokość 1 kolumny 1 RZ21 2CPX045966R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RZ22 2CPX045967R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RZ23 2CPX045968R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RZ24 2CPX045969R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RZ25 2CPX045970R9999

Wspornik do centralnej szyny wsporczej 1 RZ31P2 2CPX045987R9999

Szyna wsporcza, centralna

Szerokość 1 kolumny 1 RZ26 2CPX045971R9999

Szerokość 2 kolumn 1 RZ27 2CPX045972R9999

Szerokość 3 kolumn 1 RZ28 2CPX045973R9999

Szerokość 4 kolumn 1 RZ29 2CPX045974R9999

Szerokość 5 kolumn 1 RZ30 2CPX045975R9999

ZW61LR

ZW50

ZW41

RZ21

RZ31P2

RZ26
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Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Poprzecznice uniwersalne do montażu między profilami szaf*

Poprzecznica uniwersalna mocowana na głębokość szafy 

65 x 30 mm, podziałka siatki 25 mm, na nakrętki wciskane M6

Głębokość szafy 325 mm 1 RZUT3 2CPX045976R9999

Głębokość szafy 425 mm 1 RZUT4 2CPX045977R9999

Głębokość szafy 625 mm 1 RZUT6 2CPX045978R9999

Głębokość szafy 825 mm 1 RZUT8 2CPX045979R9999

Poprzecznica uniwersalna mocowana na szerokość szafy 

65 x 30 mm, podziałka siatki 25 mm, na nakrętki wciskane M6 

Szafa o szerokości 1 kolumny 1 RZUB1 2CPX045980R9999

Szafa o szerokości 2 kolumn 1 RZUB2 2CPX045981R9999

Szafa o szerokości 3 kolumn 1 RZUB3 2CPX045982R9999

Szafa o szerokości 4 kolumn 1 RZUB4 2CPX045983R9999

Szafa o szerokości 5 kolumn 1 RZUB5 2CPX045984R9999

Poprzecznica uniwersalna mocowana na wysokość szafy 

65 x 30 mm, podziałka siatki 25 mm, na nakrętki wciskane M6 

Do szafy o wysokości 8 1 RZUH8 2CPX045985R9999

Do szafy o wysokości 10 1 RZUH10 2CPX045986R9999

Poprzecznica uniwersalna mocowana na głębokość szafy 

50 x 25 mm, z otworami, podziałka siatki 12,5 mm 

Głębokość szafy 325 mm 1 RZULT3 2CPX046054R9999

Głębokość szafy 425 mm 1 RZULT4 2CPX046055R9999

Głębokość szafy 625 mm 1 RZULT6 2CPX046056R9999

Głębokość szafy 825 mm 1 RZULT8 2CPX046057R9999

Poprzecznica uniwersalna mocowana na szerokość szafy 

50 x 25 mm, z otworami, podziałka siatki 12,5 mm 

Do szafy o szerokości 1 1 RZULB1 2CPX046058R9999

Szafa o szerokości 2 kolumn 1 RZULB2 2CPX046059R9999

Szafa o szerokości 3 kolumn 1 RZULB3 2CPX046060R9999

Szafa o szerokości 4 kolumn 1 RZULB4 2CPX046061R9999

Szafa o szerokości 5 kolumn 1 RZULB5 2CPX046062R9999

Poprzecznica uniwersalna mocowana na wysokość szafy 

50 x 25 mm, z otworami, podziałka siatki 12,5 mm 

Do szafy o wysokości 8 1 RZULH8 2CPX046063R9999

Do szafy o wysokości 10 1 RZULH10 2CPX046064R9999

Akcesoria do poprzecznic uniwersalnych

Uchwyty poprzecznicy 

Do poprzecznicy uniwersalnej 65 x 30 mm

2 RZ6P2 2CPX045990R9999

20 RZ6P20 2CPX046011R9999

Wkręt samogwintujący z łbem walcowym z gniazdem Torx  

Do mocowania poprzecznic do profili szafy  

M6 x 10 mm (Torx 30) 

20 RZ12P20 2CPX046000R9999

500 RZ12P500 2CPX046001R9999

Nakrętka wciskana M6  

Do poprzecznicy uniwersalnej 65 x 30 mm i na profile szaf

20 RZ37P20 2CPX046014R9999

 *Warianty montażu — zobacz strona 6/74

RZUT3

RZULT3

RZ6P2

RZ12P20

RZ37P20

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Poprzecznice uniwersalne 
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Wspornik montażowy

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Wspornik montażowy do poprzecznic uniwersalnych 

65 x 30 mm a. 50 x 25 mm 

Do montażu poprzecznic uniwersalnych między profilami szaf 

2 RZ7P2 2CPX045991R9999

20 RZ7P20 2CPX046012R9999

Wspornik montażowy do poprzecznicy uniwersalnej 50 x 25 mm 

Do montażu poprzecznic pod kątem 90°

2 RZ39P2 2CPX046017R9999

20 RZ39P20 2CPX046018R9999

Wspornik montażowy do poprzecznic uniwersalnych 50 x 25 mm 

Do montażu poprzecznicy na płasko 

2 RZ40P2 2CPX046019R9999

20 RZ40P20 2CPX046020R9999

Wspornik montażowy do poprzecznic uniwersalnych  

65 x 30 mm a. 50 x 25 mm 

Z regulacją położenia, do mocowania poprzecznic uniwersalnych 

między profilami szaf 

2 RZ41P2 2CPX046065R9999

20 RZ41P20 2CPX046066R9999

Wspornik montażowy

Do wsporników szyn ZX640 i ZX641 

(także do mocowania na profilu szafy)

1 RZ42 2CPX046067R9999

Wspornik montażowy

Do wspornika szyn ZX 522 

1 RZ43 2CPX046069R9999

Wspornik montażowy do poprzecznicy uniwersalnej 50 x 25 mm 

Do poprzecznic uniwersalnych 50 x 25 mm  

Do mocowania wyłączników

4 RZ44P4 2CPX046071R9999

Wspornik montażowy

Do mocowania szyn PE/PEN w strefie połączeń pionowych

1 RZ46 2CPX046075R9999

Akcesoria do poprzecznicy uniwersalnej 50 x 25 mm

Śruba z łbem soczewkowym 

Do mocowania poprzecznicy do profili szafy, M6 x 10 mm (Torx 30) 

20 RZ12P20 2CPX046000R9999

500 RZ12P500 2CPX046001R9999

Nakrętki ślizgowe

M5 10 szt. 10 ZX662P10 2CPX046249R9999

M6 10 szt. 10 ZX658P10 2CPX046095R9999

M8 10 szt. 10 ZX659P10 2CPX046096R9999

M10 10 szt. 10 ZX660P10 2CPX046097R9999

M12 10 szt. 10 ZX661P10 2CPX046098R9999

RZ7P2

RZ39P2

RZ40P2

RZ41P2

RZ42

RZ43

RZ44P4

RZ46
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Szyny profilowe

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Szyny profilowe*

Szyna profilowa nr 1, mocowana na szerokość szafy

25 x 14 mm, do montażu między profilami szafy

Szerokość szafy 1 1 RZB11 2CPX046021R9999

Szafa o szerokości 2 kolumn 1 RZB21 2CPX046022R9999

Szafa o szerokości 3 kolumn 1 RZB31 2CPX046023R9999

Szafa o szerokości 4 kolumn 1 RZB41 2CPX046024R9999

Szafa o szerokości 5 kolumn 1 RZB51 2CPX046025R9999

Szyna profilowa nr 1, mocowana na szerokość szafy 

25 x 14 mm, do montażu na profilach szafy

Szerokość szafy 1 1 RZBA11 2CPX046102R9999

Szafa o szerokości 2 kolumn 1 RZBA21 2CPX046103R9999

Szafa o szerokości 3 kolumn 1 RZBA31 2CPX046104R9999

Szafa o szerokości 4 kolumn 1 RZBA41 2CPX046105R9999

Szafa o szerokości 5 kolumn 1 RZBA51 2CPX046106R9999

Szyna profilowa nr 3, mocowana na głębokość szafy 

32 x 25 mm, do montażu między profilami szafy

Głębokość szafy 325 mm 1 RZT33 2CPX046026R9999

Głębokość szafy 425 mm 1 RZT43 2CPX046027R9999

Głębokość szafy 625 mm 1 RZT63 2CPX046028R9999

Głębokość szafy 825 mm 1 RZT83 2CPX046029R9999

Szyna profilowa nr 3, mocowana na szerokość szafy 

32 x 25 mm, do montażu między profilami szafy

Szerokość szafy 1 1 RZB13 2CPX046030R9999

Szafa o szerokości 2 kolumn 1 RZB23 2CPX046031R9999

Szafa o szerokości 3 kolumn 1 RZB33 2CPX046032R9999

Szafa o szerokości 4 kolumn 1 RZB43 2CPX046033R9999

Szafa o szerokości 5 kolumn 1 RZB53 2CPX046034R9999

Szyna profilowa nr 3, mocowana na szerokość szafy

32 x 25 mm, do montażu na profilach szafy

Szerokość szafy 1 1 RZBA13 2CPX046107R9999

Szafa o szerokości 2 kolumn 1 RZBA23 2CPX046108R9999

Szafa o szerokości 3 kolumn 1 RZBA33 2CPX046109R9999

Szafa o szerokości 4 kolumn 1 RZBA43 2CPX046110R9999

Szafa o szerokości 5 kolumn 1 RZBA53 2CPX046111R9999

Szyna profilowa nr 10, mocowana na głębokość szafy 

35 x 19 mm, do montażu między profilami szafy

Głębokość szafy 325 mm 1 RZT310 2CPX046035R9999

Głębokość szafy 425 mm 1 RZT410 2CPX046036R9999

Głębokość szafy 625 mm 1 RZT610 2CPX046037R9999

Głębokość szafy 825 mm 1 RZT810 2CPX046038R9999

Szyna profilowa nr 10, mocowana na szerokość szafy 

35 x 19 mm, do montażu między profilami szafy

Szerokość szafy 1 1 RZB110 2CPX046039R9999

Szafa o szerokości 2 kolumn 1 RZB210 2CPX046040R9999

Szafa o szerokości 3 kolumn 1 RZB310 2CPX046041R9999

Szafa o szerokości 4 kolumn 1 RZB410 2CPX046042R9999

Szafa o szerokości 5 kolumn 1 RZB510 2CPX046043R9999

 *Warianty montażu — zobacz strona 6/75

RZB11

RZBA11

RZT33

RZB13

RZBA13

RZT310

RZB110
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Szyny profilowe

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Szyny profilowe*

Szyna profilowa nr 10, mocowana na głębokość szafy 

35 x 19 mm, do montażu na profilach szafy

Głębokość szafy 325 mm 1 RZTA310 2CPX046045R9999

Głębokość szafy 425 mm 1 RZTA410 2CPX046046R9999

Głębokość szafy 625 mm 1 RZTA610 2CPX046047R9999

Głębokość szafy 825 mm 1 RZTA810 2CPX046048R9999

Szyna profilowa nr 10, mocowana na szerokość szafy 

35 x 19 mm, do montażu na profilach szafy

Szerokość szafy 1 1 RZBA110 2CPX046049R9999

Szafa o szerokości 2 kolumn 1 RZBA210 2CPX046050R9999

Szafa o szerokości 3 kolumn 1 RZBA310 2CPX046051R9999

Szafa o szerokości 4 kolumn 1 RZBA410 2CPX046052R9999

Szafa o szerokości 5 kolumn 1 RZBA510 2CPX046053R9999

Na metry, długość w dostawie 6 m

Szyna profilowa nr 1 

25 x 14 mm

1 XZ301 2CPX060601R9999

Szyna profilowa nr 2 

25 x 20 mm

1 XZ302 2CPX060602R9999

Szyna profilowa nr 3 

32 x 25 mm

1 XZ303 2CPX060603R9999

Szyna profilowa nr 10 

35 x 19 mm

1 XZ310 2CPX060610R9999

 *Warianty montażu — zobacz strona 6/75

RZTA310

RZBA110

XZ301

XZ302

XZ303

XZ310
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Akcesoria do szyn profilowych

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Akcesoria do szyn profilowych

Wspornik montażowy  

Do montażu szyn profilowych między profilami szaf 

2 RZ7P2 2CPX045991R9999

20 RZ7P20 2CPX046012R9999

Wkręt samogwintujący z łbem walcowym z gniazdem Torx  

Do montażu szyn profilowych do profili szaf  

M6 x 10 mm (Torx 30) 

20 RZ12P20 2CPX046000R9999

500 RZ12P500 2CPX046001R9999

Wspornik montażowy lekki 

Do profilu nr 1 

Otwór montażowy 8,5 mm

2 ZX221P2 2CPX062492R9999

40 ZX221P40 2CPX062557R9999

Wspornik montażowy wzmocniony  

Do profilu nr 1 i 3 

Otwór montażowy 8,5 mm

2 ZX222P2 2CPX062493R9999

40 ZX222P40 2CPX062558R9999

Nakrętki ślizgowe do profilu nr 1

20 x 20 x 4 mm – M3 10 ZX226P10 2CPX062494R9999

20 x 20 x 4 mm – M4 10 ZX227P10 2CPX062495R9999

20 x 20 x 4 mm – M5 10 ZX228P10 2CPX062496R9999

20 x 20 x 4 mm – M6 10 ZX229P10 2CPX062497R9999

20 x 20 x 4 mm – M8 10 ZX230P10 2CPX062498R9999

Nakrętki ślizgowe do profilu nr 3 

25 x 25 x 8 mm – M5 10 ZX235P10 2CPX062639R9999

25 x 25 x 8 mm – M6 10 ZX231P10 2CPX062499R9999

25 x 25 x 8 mm – M8 10 ZX232P10 2CPX062500R9999

25 x 25 x 10 mm – M10 10 ZX233P10 2CPX062501R9999

25 x 25 x 10 mm – M12 10 ZX234P10 2CPX062502R9999

Nakrętki mocujące do profilu nr 1

20 x 14 x 4 mm – M5 10 ZX248P10 2CPX062509R9999

20 x 14 x 4 mm – M6 10 ZX249P10 2CPX062510R9999

20 x 14 x 4 mm – M8 10 ZX250P10 2CPX062511R9999

Nakrętki mocujące do profilu nr 3 

24 x 16 x 4 mm – M6 10 ZX252P10 2CPX062512R9999

25 x 16 x 6 mm – M8 10 ZX254P10 2CPX062513R9999

25 x 16 x 6 mm – M10 10 ZX255P10 2CPX062514R9999

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym 

M8 x 12 mm 10 ZX262P10 2CPX062519R9999

M8 x 16 mm 10 ZX263P10 2CPX062520R9999

M8 x 20 mm 10 ZX264P10 2CPX062521R9999

M8 x 30 mm 10 ZX265P10 2CPX062522R9999

 *Warianty montażu — zobacz strona 6/75
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Rama uchylna do technologii RACK 19"

Ramy uchylne są przeznaczone do instalacji w szafach 
o szerokości 3 kolumn i nadają się do montowania urządzeń 
19-calowych. Panel boczny umożliwia również montaż 
urządzeń o głębokości do 450 mm. W przypadku szaf 
o głębokości 425 mm maksymalna głębokość montażu 
wynosi 305 mm. Mogą być używane w szafach o głębokości 
425 mm lub większej. 
Pozycja zamówienia obejmuje: ramę uchylną z panelem 
bocznym, przeznaczoną do montażu stelaży 19-calowych, 
zawiasy na górze i na dole oraz elementy mocujące, zderzak 
i rolkę stykową. 

Szafa o szerokości 3 kolumn
Całkowita wysokość 8 + 10

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Rama uchylna do stelaży 19-calowych

Całkowita wysokość 8 (1800 mm) 

Wysokość ramy (L) 1765  

Liczba jednostek (pojedynczych slotów — U) 38

1 RZSR38 2CPX046401R9999

Całkowita wysokość 10 (2100 mm) 

Wysokość ramy (L) 2065  

Liczba jednostek (pojedynczych slotów — U) 44

1 RZSR310 2CPX046402R9999

Nakrętki wciskowe M6 do 19-calowego profilu pionowego 10 ZX297P10 2CPX062541R9999

RZSR38

ZX297P10
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Zestaw montażowy ram 19"

Zestaw montażowy może posłużyć do rozbudowy szafy 
rozdzielczej TriLine® o szerokości 2 kolumn do postaci 
19-calowego stelaża.
Zestawy montażowe 19-calowe można także łatwo 
zainstalować we wszystkich innych szerszych szafach, 
używając poprzecznic uniwersalnych ze standardowej gamy 
akcesoriów.
Z tyłu szafy można przykręcić wsporniki w celu zapewnienia 
podparcia urządzeń. Zestaw montażowy do sprzętu obejmuje: 
dwa 19-calowe profile pionowe RZV8P2 lub RZV10P2 
(całkowita wysokość 8 lub 10).

Szafa o szerokości 2 kolumn
Całkowita wysokość 8 + 10

19-calowy profil pionowy, 
mocowany bezpośrednio 
na profilu szafy, 

19-calowy profil pionowy, montowany 
na czterech poprzecznicach uniwersalnych 
mocowanych na głębokość szafy RZUT 4, 6, 
8 (zależnie od głębokości szafy) w połączeniu 
z uchwytami poprzecznicy RZ6P2.

Szafa o szerokości od 3 do 5 kolumn
Całkowita wysokość 8 + 10

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Zestaw montażowy do stelaży 19-calowych 

Z elementami mocującymi, 2 szt.

Całkowita wysokość 8 1 RZVR8P2 2CPX046403R9999

Całkowita wysokość 10 1 RZVR10P2 2CPX046404R9999

Wspornik do paneli 

Z elementami do mocowania, 1 x lewo + 1 x prawo, 

głębokość 300 mm, maks. obciążenie 50 kg

1 RZ171LR 2CPX046469R9999

Nakrętki wciskowe M6 do 19-calowego profilu pionowego 10 ZX297P10 2CPX062541R9999

Poprzecznica uniwersalna mocowana na głębokość szafy 65 x 30 mm 

Podziałka siatki 25 mm, 4 szt. wymagane do jednej szafy

Do szafy o głębokości 4 1 RZUT4 2CPX045977R9999

Do szafy o głębokości 6 1 RZUT6 2CPX045978R9999

Do szafy o głębokości 8 1 RZUT8 2CPX045979R9999

Uchwyt poprzecznicy 

Jeden zestaw RZ6P2 wymagany na poprzecznicę

2 RZ6P2 2CPX045990R9999

20 RZ6P20 2CPX046011R9999

Uchwyt do mocowania przewodów

Głębokość 28,5 mm, do mocowania na 19-calowym profilu pionowym 10 ED44P10 2CPX062335R9999

50 ED44P50 2CPX062308R9999

 Głębokość 55 mm, do mocowania na 19-calowym profilu pionowym 10 ED45P10 2CPX062336R9999

50 ED45P50 2CPX062310R9999

RZVR8P2

RZ171LR

ZX297P10

RZUT4

RZ6P2

ED44P10

ED45P10
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Urządzenia elektryczne wbudowane w szafę rozdzielczą, 
takie jak przekształtniki mocy, przekładniki, cewki indukcyjne, 
styczniki, przekaźniki itp., przekazują wytworzone ciepło 
do powietrza w otoczeniu. Jeśli tracone ciepło nie jest 
rozpraszane, wewnętrzna temperatura może przekroczyć 
wartość dopuszczalną dla urządzeń elektrycznych. 
Szczególnie zagrożone są elementy elektroniczne. W związku 
z tym wytworzone ciepło musi zostać skutecznie rozproszone, 
co ma zapobiec nieprawidłowemu działaniu i wynikającym 
z niego przestojom. 

Przydatna byłaby więc wymuszona wentylacja z użyciem 
odpowiednich filtrów. Chłodniejsze powietrze otoczenia jest 
wsysane przez wentylator w dolnej części szafy rozdzielczej, 
filtrowane, a następnie wdmuchiwane do szafy. Pochłania ono 
tutaj tracone ciepło i jako gorące powietrze jest wyrzucane na 
zewnątrz przez kratkę wentylacyjną z filtrem w górnej części 
szafy. Jednocześnie w szafie powstaje dodatkowe ciśnienie, 
które zapobiega przedostawaniu się do szafy cząstek pyłu.

Materiał filtrujący
W wentylatorach z filtrem i kratkach z filtrem są używane maty 
filtrujące przebadane zgodnie z normą DIN, łączone metodą 
termiczną. Palność jest zgodna z normą DIN 53438, klasa 
F1. Zabrudzone maty filtrujące można oczyścić, przemywając 
je wodą. Maty można także wytrzepać lub przedmuchać 
sprężonym powietrzem.

Pokrywa
wykonane z termoodpornego tworzywa sztucznego ABS 
(samogasnącego w temperaturze od -35°C do +85°C zgodnie 
z atestem UL 94 VO), żarowytrzymałość 3, kolor: RAL 7035 
( jasnoszary)

Stopień ochrony
Wentylatory z filtrem są zgodne ze stosownymi wytycznymi 
VDE. Ochrona przed dotykiem zgodnie z normą EN 294. 
Ochrona przed ciałami stałymi i cieczami: IP54 (zgodnie 
z normą EN 60529).

Dobór wentylatora z filtrem
Wymagana przez wentylator z filtrem objętość powietrza 
(przepływ objętościowy) zależy od całkowitych strat mocy 
i różnicy temperatur między dopuszczalną temperaturą 
wewnętrzną a temperaturą otoczenia.

Zastosowanie ma następujący wzór: 

V(m3/h) = 3,1 · P(W)
                 T (K)

V =  wymagany przepływ objętościowy (m3/h)
P =  straty mocy (W) 

 T = różnica temperatur 
 między temperaturą wewnętrzną a temperaturą  
 otoczenia (K)
3,1 = stała związana z własnościami powietrza

Natężenie przepływu powietrza (m3/h) dla określonych strat 
mocy do 3000 W i różnicy temperatur (T) w przedziale 5–25 K 
można odczytać na wykresie. Zaleca się dodać 15% rezerwy 
w celu uwzględnienia zabrudzonych mat filtrujących lub 
trudnych warunków. Podane wartości znamionowe przepływu 
objętościowego powietrza wentylatorów z filtrem określono 
zgodnie z normą DIN 24163. Tolerancja wynosi ±5% przy 
gęstości powietrza 1,2 kg/m3.

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Wentylatory z filtrem — zastosowania i działanie
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Dobór wentylatora z filtrem — wykres

Przykład
Straty mocy   500 W

Różnica temperatur   20 K

Wentylator z filtrem   RZF300 + 

RZA300

RZF100

RZF200

RZF300

RZF400

15  25

40   58

90   115

195   250

Wentylator z filtrem i kratka wentylacyjna wydmuchiwanego powietrza z filtrem

Wentylator z filtrem (swobodny przepływ)

Różnica temperatur  T(K)

S
tra

ty
 m

oc
y 

P
v 
(W

)

Natężenie przepływu 
powietrza (m3/h)
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Wentylator z filtrem

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Wentylator z filtrem 1 RZF100 2CPX046474R9999

Dane techniczne — RZF100

Napięcie robocze 230 V

50/60 Hz

Pobór prądu 70 mA

Pobór mocy 12 W

Prędkość 2700 min-1

Zakres temperatury -10°C...+55°C

Trwałość 37 500 godzin

Poziom hałasu 30 dB (A)

Certyfikacja silnika CE, UL CSA

Natężenie przepływu powietrza (swobodny przepływ) 25 m3/h

Natężenie przepływu powietrza z 1 kratką wentylacyjną wydmuchiwanego powietrza z filtrem RZA100 15 m3/h

 

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Wentylator z filtrem 1 RZF200 2CPX046475R9999

RZF200

Dane techniczne — RZF200

Napięcie robocze 230 V

50/60 Hz

Pobór prądu 0,11 A

Pobór mocy 19 W

Prędkość 2650 min-1

Zakres temperatury -10°C...+55°C

Trwałość 27 500 godzin

Poziom hałasu 42 dB (A)

Certyfikacja silnika CE, UL, CSA

Natężenie przepływu powietrza (swobodny przepływ) 58 m3/h

Natężenie przepływu powietrza z 1 kratką wentylacyjną wydmuchiwanego powietrza z filtrem RZA200 40 m3/h
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>  Kratki wentylacyjne z filtrem — zobacz 
strona 6/48

>  Termostaty — zobacz strona 6/49
> Wymiary w mm

RZF100

Ośmiokątne wycięcia oraz 

otworowanie wymagane 

tylko przy mocowaniu 

śrubami
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Wentylator z filtrem

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Wentylator z filtrem 1 RZF300 2CPX046476R9999

RZF300

Dane techniczne — RZF300

Napięcie robocze 230 V

50/60 Hz

Pobór prądu 0,11 A

 Pobór mocy 19 W

Prędkość 2650 min-1

Zakres temperatury -10°C...+55°C

Trwałość 27 500 godzin

Poziom hałasu 51 dB (A)

Certyfikacja silnika CE, UL, CSA

Natężenie przepływu powietrza (swobodny przepływ) 115 m3/h

Natężenie przepływu powietrza z 1 kratką wentylacyjną wydmuchiwanego powietrza z filtrem RZA300 90 m3/h

 

>  Kratki wentylacyjne z filtrem — zobacz 
strona 6/48

>  Termostaty — zobacz strona 6/49
> Wymiary w mm

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Wentylator z filtrem 1 RZF400 2CPX046477R9999

Dane techniczne — RZF400

Napięcie robocze 230 V

50/60 Hz

Pobór prądu 0,3 A

Pobór mocy 45 W

Prędkość 2760 min-1

Zakres temperatury -10°C...+55°C

Trwałość 40 000 godzin

Poziom hałasu 52 dB (A)

Certyfikacja silnika CE, UL, CSA

Natężenie przepływu powietrza (swobodny przepływ) 250 m3/h

Natężenie przepływu powietrza z 1 kratką wentylacyjną wydmuchiwanego powietrza z filtrem RZA400 195 m3/h

,,
,

,
,,

,

,,,,,,,

Nawiercane otwory wymagane, 

tylko jeśli wentylator ma być 

mocowany śrubami

Wycięcia montażowe

RZF400

90 204 

11
9 

17
6 

185 

4,5 
177 6 204 90
185

177
Ø4,56

Wycięcia montażowe

Nawiercane otwory wymagane, 

tylko jeśli wentylator ma być 

mocowany śrubami
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E

E

C D

A

B

H

H

F

F

4 X

Ø5

4 X

Ø5

Kratka wentylacyjna 
z filtrem A B C D E F G H

RZA100 105 91,5 4,5 12 92 92 3,5 6

RZA200 130 115 5 24 116 105 4,5 20

RZA300 204 176 6 26 177 185 4,5 -

RZA400 250 222 6 32 223 234 4,5 -

Kratki wentylacyjne z filtrem normalnie montuje się razem 
z wentylatorami z filtrem, najlepiej w górnej części szafy 
rozdzielczej. O ile to możliwe, przepływ powietrza powinien 
odbywać się po przekątnej obudowy. O liczbie mocowanych 
wentylatorów ( jeden czy dwa) decydują obliczenia przepływu 
powietrza i dominujące warunki. Materiał i stopień ochrony 
są zgodne z parametrami wentylatorów z filtrem.

Kratki wentylacyjne z filtrem mają taki sam system szybkiego 
montażu co wentylatory z filtrem serii RZF. Wystarczy 
je zatrzasnąć na wycięciu od zewnątrz. Otwory montażowe 
są wymagane tylko przy mocowaniu śrubami.

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Kratka wentylacyjna z filtrem

RZA100 + RZA200

Ośmiokątne wycięcia 
i nawiercone otwory 
są wymagane tylko 
przy mocowaniu śrubami

RZA300 + RZA400

> Wymiary w mm

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Kratka wentylacyjna z filtrem 1 RZA100 2CPX046470R9999

1 RZA200 2CPX046471R9999

1 RZA300 2CPX046472R9999

1 RZA400 2CPX046473R9999

 

RZA100
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Typ STYK Zakres regulacji
Różnica wywołująca 

przełączenie Element czujnika

RZTS60 Styk NO 0–60°C 4-7 K Bimetal

RZTO60 Styk NZ 0–60°C 4-7 K Bimetal

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Termostaty

 – Do ochrony urządzeń elektronicznych przed ciepłem, chłodem i wilgocią z systemów 
komunikacji 
Do załączania wentylatorów, grzałek i układów chłodzenia lub działanie jako styk sygnałowy

 – Wystarczająca ilość miejsca na przyszłe urządzenia komunikacyjne
 – Połączenie zaciskami śrubowymi
 – Do montażu na szynie DIN 35 mm

37

64

46

Schemat połączeń — RZTS60 Schemat połączeń — RZTO60

Chłodzenie Ogrzewanie

> Wymiary w mm

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Termostaty bimetaliczne (styk NO) 1 RZTS60 2CPX046478R9999

Termostaty bimetaliczne (styk NZ) 1 RZTO60 2CPX046479R9999

 

RZT60
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Szafy rozdzielcze TriLine®  
Ogrzewanie szafy

Typ Konstrukcja
Moc wyjściowa 

przy 20°C Napięcie
Wymiary

(dł. x szer. x wys.)

RZH30 Element grzejny PTC z 

zaciskami przyłączenio-

wymi

30 W
110–240 V

AC/DC

120 x 30 x 60 mm

RZH75 75 W 155 x 80 x 80 mm

RZH100 100 W 155 x 80 x 80 mm

> Wymiary w mm

Zastosowanie i działanie 
Zmiany temperatury wewnątrz szaf rozdzielczych 
i obudów mogą prowadzić do kondensacji 
pary i w konsekwencji do korozji i możliwych 
poważnych awarii. Użycie ogrzewania szaf 
rozdzielczych pozwala zmniejszyć zmiany 
temperatury i uniknąć kondensacji pary 
wodnej. Grzałki są wyposażone w element 
grzejny PTC i mają autoregulację, działają bez 
regulacji temperatury oraz mają wyjście sygnału 
temperatury, którego poziom zmienia się niewiele 
w szerokim zakresie napięcia. Optymalne 
rozpraszanie ciepła uzyskuje się dzięki profilowej 
aluminiowej konstrukcji obudów o małych 
wymiarach.

Połączenia elektryczne 
Grzałka RZH30 jest dostarczana z kablem 
o długości 300 mm, natomiast grzałki RZH75 
i RZH100 mają zacisk przyłączeniowy 
do bezpośredniego podłączenia do zasilania. 
Grzałki wszystkich typów z elementami grzejnymi 
PTC działają z napięciem AC i DC i są dostępne 
na napięcie z zakresu od 110 do 240 V. 
Ze względu na charakterystykę elementów PTC 
grzałek wymagany jest bezpiecznik zwłoczny na 
co najmniej dwukrotność prądu znamionowego 
grzałki. Termostaty, dostępne jako akcesoria, 
mogą sterować grzałkami lub je monitorować.

Montaż i miejsce mocowania 
Aby zapewnić optymalny efekt, grzałkę powinno 
się zamontować pionowo w dolnej części 
szafy rozdzielczej, a zacisk przyłączeniowy 
powinien być skierowany do dołu. W większych 
instalacjach lepsze rozpraszanie ciepła uzyskuje 
się przez zamontowanie kilku małych grzałek. 
Wszystkie grzałki mają zatrzaski umożliwiające 
szybki montaż na szynach DIN 33 mm. 
Aby nie ograniczyć konwekcji, należy zachować 
odstęp co najmniej 50 mm od góry i od dołu 
od sąsiadujących urządzeń. Minimalny odstęp 
z boku wynosi 20 mm, a dla materiałów 
termoplastycznych — 40 mm.

Zdolności ogrzania szafy rozdzielczej 
w zależności od temperatury otoczenia 

RZH100

RZH75

RZH30

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Element grzejny PTC 1 RZH30 2CPX046480R9999

1 RZH75 2CPX046481R9999

1 RZH100 2CPX046482R9999

 

RZH30
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Oświetlenie szafy rozdzielczej

> Wymiary w mm

 – Do szaf rozdzielczych TriLine-R (może być instalowane tylko bez osłony przed dotykiem)
 – Oświetlenie szafy rozdzielczej jest pakowane z pokrywami i gotowe do zainstalowania
 – RAL 7035, malowane proszkowo
 – Z wyłącznikiem Zał./Wył.
 – Z gniazdkiem 16 A
 – Z dwustronną wtyczką izolowaną (3 styki, obciążenie 4 A)
 – Z zasilaczem (3 styki) do połączeń szeregowych odcinków oświetlenia

Artykuł Szt. Typ Nr zamówienia

Oświetlenie szafy rozdzielczej  

bez wyłącznika drzwiowego

14 W bez wyłącznika drzwiowego 1 RZB1 2CPX046483R9999

18 W bez wyłącznika drzwiowego 1 RZB2 2CPX046484R9999

Główny kabel zasilający (3 metry), gniazdo na jednym końcu 1 RZB7 2CPX046485R9999

Kabel łączący 

0,6 m, wtyczka i gniazdo 

1 RZB8 2CPX046486R9999

Wyłącznik drzwiowy 

0,6 m, wtyczka i gniazdo

RZB9 2CPX046487R9999

RZB1

RZB7

RZB8

RZB9

Zasilanie

94

25

28

65

100

128

41

380 (RZB1)

500 (RZB1)

450 (RZB1)

610 (RZB2)

700 (RZB2)

650 (RZB2)

85,5 49,5

1222

Ø9
Ø7 2,5
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Szafa rozdzielcza, typ R: wymiary, waga, straty mocy

B1
B2
B

B1

T1

B2

B

T T1 T

> Wymiary w mm

Przekrój B-B

Przekrój A-A

D D
1

D

D
1

W

W1

W2

W1

W2

W

DETAL C
M. 1:1
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Szafa rozdzielcza, typ R: wymiary, waga, straty mocy

> Wymiary w mm

Typ H W W1 W2 D D1
Straty mocy  
(W)

Waga 
w kg

1/8R3 1913 374 300 364 325 250 176 56,8

2/8R3 1913 624 550 614 325 250 264 72,8

3/8R3 1913 874 800 864 325 250 332 89,2

4/8R3 1913 1124 1050 1114 325 250 406 110,6

5/8R3 1913 1374 1300 1364 325 250 482 127,2

1/8R4 1913 374 300 364 425 350 211 59,2

2/8R4 1913 624 550 614 425 350 288 74,2

3/8R4 1913 874 800 864 425 350 382 90,6

4/8R4 1913 1124 1050 1114 425 350 455 113,8

5/8R4 1913 1374 1300 1364 425 350 537 130,0

1/8R6 1913 374 300 364 625 550 248 60,3

2/8R6 1913 624 550 614 625 550 357 77,8

3/8R6 1913 874 800 864 625 550 466 93,0

4/8R6 1913 1124 1050 1114 625 550 525 118,2

5/8R6 1913 1374 1300 1364 625 550 564 135,8

2/8R8 1913 624 550 614 825 750 433 80,0

3/8R8 1913 874 800 864 825 750 531 97,8

4/8R8 1913 1124 1050 1114 825 750 597 125,0

5/8R8 1913 1374 1300 1364 825 750 731 140,7

Typ H W W1 W2 D D1
Straty mocy  
(W)

Waga 
w kg

1/10R3 2213 374 300 364 325 250,0 209 63,2

2/10R3 2213 624 550 614 325 250,0 282 81,9

3/10R3 2213 874 800 864 325 250,0 353 99,8

4/10R3 2213 1124 1050 1114 325 250,0 424 125,3

5/10R3 2213 1374 1300 1364 325 250,0 502 142,4

1/10R4 2213 374 300 364 425 350,0 215 64,6

2/10R4 2213 624 550 614 425 350,0 325 83,0

3/10R4 2213 874 800 864 425 350,0 382 100,0

4/10R4 2213 1124 1050 1114 425 350,0 456 125,4

5/10R4 2213 1374 1300 1364 425 350,0 542 145,2

1/10R6 2213 374 300 364 625 550,0 284 66,7

2/10R6 2213 624 550 614 625 550,0 406 86,4

3/10R6 2213 874 800 864 625 550,0 465 104,2

4/10R6 2213 1124 1050 1114 625 550,0 535 131,0

5/10R6 2213 1374 1300 1364 625 550,0 688 151,1

2/10R8 2213 624 550 614 825 750,0 464 89,3

3/10R8 2213 874 800 864 825 750,0 572 108,7

4/10R8 2213 1124 1050 1114 825 750,0 694 138,0

5/10R8 2213 1374 1300 1364 825 750,0 800 157,0
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Szafa rozdzielcza, typ RG: wymiary, waga, straty mocy

A

A SCHNITT A-A

B B

SCHNITT B-B

B
B1
B2

T T1 T2

DETAIL C
M
.

4:5

C

H H
1

H
2

> Wymiary w mm

Przekrój A-A

Przekrój B-B

D D
2

D
1

W2
W1
W

W2

W1

W

D

D1

D2

DETAL C
M. 4:5

DETAL C
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Szafa rozdzielcza, typ RG: wymiary, waga, straty mocy

Szerokość całkowita szeregu szaf = wymiary poszczególnych szaf + 10 mm (po 5 mm na szafę) 
na boczną lewą i prawą ścianę

> Wymiary w mm

Typ H W D H1 W1 D1 H2 W2 D2
Straty mocy  
(W)

Waga 
w kg

1/8RG3 1906 364 306 1850 300 250 1813 263 213 176 40,8

2/8RG3 1906 614 306 1850 550 250 1813 513 213 264 48,4

3/8RG3 1906 864 306 1850 800 250 1813 763 213 332 56,2

4/8RG3 1906 1114 306 1850 1050 250 1813 1013 213 406 64,0

5/8RG3 1906 1364 306 1850 1300 250 1813 1263 213 482 71,8

1/8RG4 1906 364 406 1850 300 350 1813 263 313 211 41,8

2/8RG4 1906 614 406 1850 550 350 1813 513 313 288 49,8

3/8RG4 1906 864 406 1850 800 350 1813 763 313 382 56,8

4/8RG4 1906 1114 406 1850 1050 350 1813 1013 313 455 66,0

5/8RG4 1906 1364 406 1850 1300 350 1813 1263 313 537 72,2

1/8RG6 1906 364 606 1850 300 550 1813 263 513 248 43,0

2/8RG6 1906 614 606 1850 550 550 1813 513 513 357 51,2

3/8RG6 1906 864 606 1850 800 550 1813 763 513 466 57,5

4/8RG6 1906 1114 606 1850 1050 550 1813 1013 513 525 67,4

5/8RG6 1906 1364 606 1850 1300 550 1813 1263 513 564 74,4

2/8RG8 1906 614 806 1850 550 750 1813 513 713 433 52,0

3/8RG8 1906 864 806 1850 800 750 1813 763 713 531 59,3

4/8RG8 1906 1114 806 1850 1050 750 1813 1013 713 597 69,0

5/8RG8 1906 1364 806 1850 1300 750 1813 1263 713 731 75,4

Typ H W D H1 W1 D1 H2 W2 D2
Straty mocy  
(W)

Waga 
w kg

1/10RG3 2206 364 306 2150 300 250 2113 263 213 209 44,5

2/10RG3 2206 614 306 2150 550 250 2113 513 213 282 52,8

3/10RG3 2206 864 306 2150 800 250 2113 763 213 353 61,0

4/10RG3 2206 1114 306 2150 1050 250 2113 1013 213 424 71,4

5/10RG3 2206 1364 306 2150 1300 250 2113 1263 213 502 79,2

1/10RG4 2206 364 406 2150 300 350 2113 263 313 215 45,2

2/10RG4 2206 614 406 2150 550 350 2113 513 313 325 53,6

3/10RG4 2206 864 406 2150 800 350 2113 763 313 382 62,2

4/10RG4 2206 1114 406 2150 1050 350 2113 1013 313 456 72,5

5/10RG4 2206 1364 406 2150 1300 350 2113 1263 313 542 80,4

1/10RG6 2206 364 606 2150 300 550 2113 263 513 284 46,6

2/10RG6 2206 614 606 2150 550 550 2113 513 513 406 55,0

3/10RG6 2206 864 606 2150 800 550 2113 763 513 465 63,4

4/10RG6 2206 1114 606 2150 1050 550 2113 1013 513 535 72,9

5/10RG6 2206 1364 606 2150 1300 550 2113 1263 513 688 81,4

2/10RG8 2206 614 806 2150 550 750 2113 513 713 464 56,5

3/10RG8 2206 864 806 2150 800 750 2113 763 713 572 64,7

4/10RG8 2206 1114 806 2150 1050 750 2113 1013 713 694 74,4

5/10RG8 2206 1364 806 2150 1300 750 2113 1263 713 800 82,9
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Szafy narożne: wymiary, masa, straty mocy

A
H

A

T/B

T1/B1
T2/B2

T/
B T1

/B
1

T2
/B

2

T/
B

T1
/B

1
T2

/B
2

T/B
T1/B1

T2/B2

SCHNITT A-A

Detal B

Detal B

> Wymiary w mm

Typ H D/W D1/W1 W2/D2
Waga
w kg

E8R4 1913 544 413 350 91,5

E8R6 1913 744 613 550 111,0

E8R8 1913 944 813 750 129,6

E10R4 2213 544 413 350 100,7

E10R6 2213 744 613 550 120,8

E10R8 2213 944 813 750 141,5

Przekrój A-A

D
/W

D
1/

W
1

D
2/

W
2

D/W

D1/W1

D2/W2

D
/W

D
1/

W
1

D
2/

W
2

D/W

D1/W1
D2/W2
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Szerokość (PW) 2 PW 3 PW 4 PW 5 PW

Maksymalny ciężar pojedynczej szafy 1200 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg

Maksymalny ciężar całkowity  1200 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg 1200 kg

Maksymalny ciężar pojedynczej szafy 600 kg 600 kg 600 kg - -

Maksymalny ciężar całkowity  1200 kg 1200 kg 1200 kg - -

Maksymalny ciężar pojedynczej szafy 400 kg 400 kg 400 kg - -

Maksymalny ciężar całkowity  1200 kg 1200 kg 1200 kg - -

Szafy rozdzielcze TriLine® 
Transport dźwigiem/kombinacje szaf

Obudowy TriLine® można podnosić we wskazany poniżej 
sposób. Zawsze stosować uchwyty transportowe STRIEBEL 
& JOHN, typ RZ11P4. Należy także uwzględnić ograniczenia 
wagi dla zestawu szaf.

maks. 90°

+180°

maks. 480 kg

maks. 1200 kg

maks. 480 kg

maks. 480 kg

maks. 480 kg

> Wymiary w mm
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Cokół: wymiary, waga

Montaż cokołu wykonuje się w odległości co najmniej 20 mm 
(licząc od tylnej krawędzi cokołu) od ściany (w związku 
z wystawaniem ściany tylnej i bocznej szafy). Cokoły stoją 
w odległości 7,5 mm obok siebie (zobacz strona 6/59).
Najpierw przymocować cokół do ramy szafy, a potem 
do podłoża.

> Wymiary w mm

Typ W w w1 w2 D d d1 d2 H
Waga  
w kg 

RSR13 356 175 295 244 306 125 245 194 100 3,8

RSR23 606 425 545 494 306 125 245 194 100 5,0

RSR33 856 675 795 744 306 125 245 194 100 6,2

RSR43 1106 925 1045 994 306 125 245 194 100 7,5

RSR53 1356 1175 1295 1244 306 125 245 194 100 5,9

RSR14 356 175 295 244 406 225 345 294 100 4,4

RSR24 606 425 545 494 406 225 345 294 100 5,4

RSR34 856 675 795 744 406 225 345 294 100 6,7

RSR44 1106 925 1045 994 406 225 345 294 100 8,0

RSR54 1356 1175 1295 1244 406 225 345 294 100 9,1

RSR16 356 175 295 244 606 425 545 494 100 5,2

RSR26 606 425 545 494 606 425 545 494 100 6,4

RSR36 856 675 795 744 606 425 545 494 100 7,6

RSR46 1106 925 1045 994 606 425 545 494 100 8,8

RSR56 1356 1175 1295 1244 606 425 545 494 100 10,1

RSR28 606 425 545 494 806 625 745 694 100 7,4

RSR38 856 675 795 744 806 625 745 694 100 8,6

RSR48 1106 925 1045 994 806 625 745 694 100 9,8

RSR58 1356 1175 1295 1244 806 625 745 694 100 11,0

b
b2
b1
B

tt1T

m
in

. 2
0

t2

min. 20

7,5

119,5

68,5

188,5

D d
1

d
2 d

W
w1
w2
w

68,5

7,5

119,5

188,5
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Kombinacje cokołu/szafy: wymiary, waga

Szerokość całkowita szeregu szaf = wymiary poszczególnych 
szaf + 10 mm (po 5 mm na szafę) na boczną lewą i prawą ścianę 
 Cokoły stoją w odległości 7,5 mm obok siebie.

Najpierw przymocować cokół do ramy szafy, a potem 
do podłoża.

t

t

t1

T

t t1 T T1

T1
H

t
30

,5
12

7

127

> Wymiary w mm

Typ D D1 d d1 H
Waga
w kg

RSRE4 406 533 225 345 100 5,9

RSRE6 606 733 425 545 100 7,9

RSRE8 806 933 625 745 100 9,5

d

d

d

d

d1

d1

D

D

D1

D
1
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Płyty górne: wymiary, waga

> Wymiary w mm

Typ A B Waga w kg

RD13F1 360 325 1,4

RD23F1 610 325 2,1

RD33F1 859 325 2,9

RD43F1 1109 325 4,8

RD53F1 1359 325 5,8

RD14F1 360 425 2,5

RD24F1 610 425 3,7

RD34F1 859 425 4,7

RD44F1 1109 425 6,8

RD54F1 1359 425 6,2

RD16F1 360 625 2,8

RD26F1 610 625 4,5

RD36F1 859 625 5,9

RD46F1 1109 625 10,3

RD56F1 1359 625 12,5

RD28F1 610 825 6,0

RD38F1 859 825 8,3

RD48F1 1109 825 14,0

RD58F1 1359 825 17,0

Typ A B Waga w kg

RD16F2 360 625 2,5

RD26F2 609 625 3,8

RD36F2 859 625 5,2

RD46F2 1109 625 8,7

RD56F2 1359 625 10,2

RD28F2 609 825 5,4

RD38F2 859 825 7,3

RD48F2 1109 825 12,3

RD58F2 1359 825 14,9
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Płyty górne: wymiary, waga
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> Wymiary w mm

Typ A B Waga w kg

RD13F11 360 325 1,5

RD23F11 610 325 2,3

RD33F11 859 325 3,2

RD43F11 1109 325 5,1

RD53F11 1359 325 6,2

RD14F11 360 425 2,6

RD24F11 610 425 3,9

RD34F11 859 425 5,0

RD44F11 1109 425 6,5

RD54F11 1359 425 7,2

RD16F11 360 625 3,1

RD26F11 610 625 4,8

RD36F11 859 625 6,2

RD46F11 1109 625 10,6

RD56F11 1359 625 12,8

RD28F11 610 825 6,3

RD38F11 859 825 8,6

RD48F11 1109 825 14,3

RD58F11 1359 825 17,3

Typ A B Waga w kg

RD16F21 360 625 2,7

RD26F21 610 625 4,1

RD36F21 859 625 5,7

RD46F21 1109 625 9,4

RD56F21 1359 625 11,1

RD28F21 610 825 5,7

RD38F21 859 825 7,8

RD48F21 1109 825 13,0

RD58F21 1359 825 15,8
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Płyty dolne: wymiary, waga

> Wymiary w mm

Typ A B Waga w kg

RB13F1 262 212 0,4

RB23F1 512 212 0,8

RB33F1 762 212 1,1

RB43F1 1012 212 1,4

RB53F1 1262 212 1,8

RB14F1 262 312 0,8

RB24F1 512 312 1,4

RB34F1 762 312 2,1

RB44F1 1012 312 2,7

RB54F1 1262 312 3,4

Typ A B Waga w kg

RB16F1 262 509 1,6

RB26F1 512 509 3,0

RB36F1 762 509 4,4

RB46F1 1012 509 5,9

RB56F1 1262 509 7,3

RB28F1 512 709 4,3

RB38F1 762 709 6,3

RB48F1 1012 709 8,3

RB58F1 1262 709 10,3

Typ A B C Waga w kg

RB24F 512 312 438 2,1

RB34F 762 312 688 3,0

RB44F 1012 312 931 3,9

RB54F 1262 312 1181 4,7

Typ A B C Waga w kg

RB26F 512 509 438 3,6

RB36F 762 509 688 5,3

RB46F 1012 509 931 7,0

RB56F 1262 509 1181 8,7

RB28F 512 709 438 4,9

RB38F 762 709 688 7,1

RB48F 1012 709 931 9,6

RB58F 1262 709 1181 11,7
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Drzwi: wymiary, waga

Drzwi prawe Drzwi lewe 
> Wymiary w mm

Typ B X Waga w kg

RT18 359,5 173,5 17,0

RT28 609,5 423,5 24,0

RT38 859,5 673,5 30,5

Typ B X b Waga w kg

RT48L 552 398 61 22,5

RT48R 552 348 111 20,0

RT58L 677 523 61 25,0

RT58R 677 473 111 24,5
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Drzwi segmentowe: wymiary, waga

Drzwi segmentowe, środek

> Wymiary w mm

Typ W H X Y Waga w kg

RT2/300M 609,5 298,5 455 220,5 3,8

RT2/450M 609,5 448,5 455 370,5 5,5

RT2/600M 609,5 598,5 455 520,5 7,3

RT2/750M 609,5 748,5 455 670,5 8,9

RT2/900M 609,5 898,5 455 820,5 10,2

RT3/300M 859,5 298,5 705 220,5 5,5

RT3/450M 859,5 448,5 705 370,5 7,6

RT3/600M 859,5 598,5 705 520,5 9,2

RT3/750M 859,5 748,5 705 370,5 11,5

RT3/900M 859,5 898,5 705 820,5 13,7

Przestrzeń monta-
żowa

W

Powierzchnia do 
wykonania połączeń
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Płyty montażowe: wymiary

Płyta montażowa zmontowana 
z elementem RZ1P4

Płyta montażowa zmontowana z elementem RZ48

> Wymiary w mm

Głębokość *T1 maks. *T1 min. **T1 maks. *T2 min. **T2 maks. *T2 maks.

325 202 79 267 25 212 148

425 302 79 367 25 312 248

625 502 79 567 25 512 448

825 702 79 767 25 712 648

* montaż z elementem RZ1P4
** montaż z elementem RZ48

T2 min.

T2 maks.

T1 min.

T1 maks.
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Płyty montażowe: wymiary, waga

> Wymiary w mm

Typ W H Waga w kg

OH8 RM18 246 1730 10,8

RM28 496 1730 17,8

RM38 746 1730 21,0

RM48 996 1730 31,8

OH10 RM110 246 2030 12,7

RM210 496 2030 20,8

RM310 746 2030 29,0

RM410 996 2030 37,2

OH8 RM8 113 1730 4,5

OH10 RM10 113 2030 7,6

W
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Ściany boczne: wymiary, waga

> Wymiary w mm
> Szerokość całkowita szeregu szaf = wymiary poszczególnych szaf + 10 mm (po 5 mm na szafę) na boczną lewą i prawą ścianę 

Typ A B C Waga w kg

RSW83P2 290 1891 15 14,0

RSW84P2 390 1891 15 19,0

RSW86P2 590 1891 15 28,0

RSW88P2 790 1891 15 37,1

RSW103P2 290 2191 15 16,5

RSW104P2 390 2191 15 21,8

RSW106P2 590 2191 15 32,4

RSW108P2 790 2191 15 42,8
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Osłona przed dotykiem: wymiary

> Wymiary w mm
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Moduły na ramie montażowej WR: wymiary

Datei: Modulsystemfeld.EPS

€nderung: 10.11.2003 S. Bisch

> Wymiary w mm

Wymiary Do szafy o głębokości 325 Do szafy o głębokości 425 Do szafy o głębokości 625 Do szafy o głębokości 825

Pokrywa panelu rozdzielczego — drzwi T2 87 137 137 137

Rama montażowa WR — drzwi T3 192 242 242 242

Rama montażowa WR — tylny profil szafy T4 75 125 325 525

Rama montażowa WR — ściana tylna T5 130 180 380 580

Pokrywa — ściana tylna T6 232 282 482 682
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Moduł na zestawie montażowym EDF WNF: wymiary

T6

40
T2

15

83,5

T3

T1

75,6

maks. 137

T4

T5

T6

40
T2

15

83,5

T3

T1

75,6

maks. 137

T4

T5

> Wymiary w mm

Wymiary Do szafy o głębokości 425 Do szafy o głębokości 625 Do szafy o głębokości 825

Pokrywa panelu rozdzielczego — drzwi T1 71 71 71

Rama montażowa EDF — drzwi T2 137 137 137

Rama montażowa WR — drzwi T3 202 202 202

Rama montażowa WR — tylny profil szafy T4 125 325 525

Rama montażowa WR — ściana tylna T5 179 379 579

Pokrywa — ściana tylna T6 346 546 746
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Moduł na zestawie montażowym EDF WNF: warianty montażu panelu

Warianty montażu panelu: 
Całkowita wysokość 8

Warianty montażu panelu: 
Całkowita wysokość 10

> Wymiary w mm
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Moduł na zestawie montażowym EDF RNF: wymiary 

C

20

205

120

A

B

> Wymiary w mm

Głębokość A B C

325 325 116 62

425 425 216 162

625 625 416 362

825 825 616 562
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Moduł na zestawie montażowym EDF RNF: warianty montażu panelu

> Wymiary w mm

Warianty montażu panelu: 
Całkowita wysokość 8
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Warianty montażu panelu: 
Całkowita wysokość 10

min. 8,75
maks. 158,75

min. 8,75
maks. 158,75
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Warianty montażu poprzecznic uniwersalnych

> Wymiary w mm

Poprzecznica uniwersalna mocowana 
na głębokość szafy

RZUT6  
60 x 30 mm,  

podziałka siatki 25 mm

Poprzecznica uniwersalna mocowana 
na głębokość szafy

RZULT6  
50 x 25 mm 

podziałka siatki 12,5 mm

Rama szafy rozdzielczej 
3/8R6

Poprzecznica uniwersalna mocowana na 
szerokość szafy

RZULB3
50 x 25 mm 

podziałka siatki 12,5 mm

Poprzecznica uniwersalna mocowana 
na szerokość szafy

RZULB3  
50 x 25 mm 

podziałka siatki 12,5 mm

Poprzecznica uniwersalna mocowana na 
szerokość szafy
RZUB3
60 x 30 mm,  
podziałka siatki 25 mm

Poprzecznica uniwersalna  
mocowana na wysokość szafy
RZUH8  
60 x 30 mm,  
podziałka siatki 25 mm

Wspornik montażowy  
RZ39P2

Wspornik montażowy 
RZ40P2

Poprzecznica uniwersalna 
mocowana na wysokość szafy
RZULH8  
50 x 25 mm 
podziałka siatki 12,5 mm
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Warianty montażu szyny profilowej

> Wymiary w mm

Poprzecznica uniwersalna  
mocowana na wysokość szafy
RZUH8  
60 x 30 mm,  
podziałka siatki 25 mm

Rama szafy rozdzielczej 
3/8R6

Profil mocowany na 
szerokość szafy  

RZB31 
(profil nr 1)

Szyna profilowa 
mocowana na głębokość 

szafy RZT63
 (profil nr 3)

Szyna profilowa 
mocowana na głębokość 

szafy
RZTA610

 (profil nr 10)

Profil mocowany na 
szerokość szafy
RZBA310
(profil nr 1) 

Profil mocowany na 
szerokość szafy
RZB310
(profil nr 10)

Profil mocowany 
na szerokość szafy 
RZB33
(profil nr 3)

Wspornik montażowy 
ZX222P2

Wspornik montażowy 
RZ7P2
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Rama uchylna Rack 19": wymiary

856
465
450

486
753

238

Section C-C Section C-C

856
465
450

486
753

238

Section C-C Section C-C

Przekrój D-D

Przekrój C-C

> Wymiary w mm
> Wymiary szaf o różnej głębokości — zobacz strona 6/53

Całkowita 
wysokość H L HE*

OH 8 1800 1765 38

OH 10 2100 2065 44

*1 HE = 44,45 mm
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Szafy rozdzielcze TriLine® 
Rama uchylna Rack 19": wymiary

Section B-B
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Section B-B
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Przekrój B-B

Przekrój B-B

Przekrój A-A

Section B-B

> Wymiary w mm
> Wymiary szaf o różnej głębokości — zobacz strona 6/53
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Szafy o zwiększonej ochronie przeciwpożarowej
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Szafy o zwiększonej ochronie przeciwpożarowej
Szafy do zapobiegawczej ochrony przeciwpożarowej

Na terenie Niemiec pożar wybucha przeciętnie co trzy minuty. 
Oznacza to częste zagrożenie ludzkiego życia oraz ryzyko 
wysokich strat materialnych. 

Zapobieganie pożarom nie jest obowiązkiem jedynie osób 
odpowiedzialnych za administrację budynkiem. Projektanci 
oraz wykonawcy instalacji elektrycznych, jak również 
wytwórcy aparatury rozdzielczej także mają obowiązek 
takiego zabezpieczenia projektowanych i realizowanych 
instalacji i urządzeń, aby nie stały się przyczyną pożaru. 
W przypadku elektrycznej aparatury rozdzielczej pożar mogą 
wywołać:
–  słabo dokręcone zaciski,
–  zwarcia,
–  wyładowania łukowe,
–  przeciążenia,
–  uszkodzenia izolacji,
–  wyładowania atmosferyczne.

Dlatego też użytkownik odpowiada za ochronę 
przeciwpożarową przez regularne przeprowadzanie 
odpowiednich testów, przeglądów oraz, jeżeli to niezbędne, 
modernizację instalacji elektrycznej w określonych odstępach 
czasu.

W przypadku instalacji technicznych w obiektach 
przemysłowych lub kompleksach budynków takich jak 
lotniska, stacje kolejowe, domy spokojnej starości, szpitale 
czy hotele, niezmiernie ważne jest utrzymanie sprawności 
systemów elektrycznych związanych z bezpieczeństwem — 
nawet podczas pożaru. 

Wymogi dotyczące technicznej ochrony przeciwpożarowej 
określono w podstawowych przepisach prawa budowlanego 
— w Niemczech są to przepisy MBO (modelowe przepisy 
budowlane) oraz MLAR (przepisy dotyczące projektowania 
systemów okablowania). Działanie systemów pomiarowych 
i rozdzielczych w razie pożaru pod względem zdolności do 
izolowania pożarów od dróg ewakuacyjnych przez wymagany 
czas reguluje punkt 3.2.1 przepisów MLAR.

Zdolność do podtrzymania funkcji instalacji elektrycznych 
oraz podłączonych do nich przewodów niezbędnych instalacji 
bezpieczeństwa przez wymagany czas w przypadku pożaru 
określono w punkcie 5.1.2 przepisów MLAR.

Firma STRIEBEL & JOHN oferuje innowacyjny system obudów 
do zapobiegania pożarom, wykonanych z ognioodpornych 
materiałów w optymalnej technologii oraz zapewniających 
różne możliwości wewnętrznej konfiguracji bez ponoszenia 
nadmiernych kosztów.

Oferujemy szeroką gamę szaf naściennych (przeznaczonych 
do montażu podtynkowego i natynkowego lub z powłoką 
niepalną) oraz szaf wolnostojących (przeznaczonych 
do montażu natynkowego) w różnych wersjach wymiarowych. 

1  Poziom wewnętrznej ochrony przeciwpożarowej, 
odporność ogniowa co najmniej 30/90 min. 
Szafy naścienne były poddawane testom zgodnie 
z normą DIN 4102, część 11. 
System elektrotechnicznych paneli rozdzielczych został 
poddany badaniom zgodnie z normą DIN EN 60439-1  
(VDE 0660-500), punkt 8.2.1, weryfikacja wartości 
granicznych temperatury w normalnych warunkach 
eksploatacyjnych.

2  Poziom zewnętrznej ochrony przeciwpożarowej, 
odporność ogniowa co najmniej 30/90 min. Szafy 
naścienne były poddawane testom zgodnie z normą 
DIN 4102, część 12. System elektrotechnicznych paneli 
rozdzielczych został poddany badaniom zgodnie z normą 
DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500), punkt 8.2.1, weryfikacja 
wartości granicznych temperatury w normalnych 
warunkach eksploatacyjnych.
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Szafy o zwiększonej ochronie przeciwpożarowej
Ogólne dane techniczne

Charakterystyka elektryczna

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane Uimp   III/6 kV

Stopień zanieczyszczenia   3

Klasa ochronności   II

Znamionowy prąd szczytowy wytrzymywanyIpk 0,1 s   maks. 25 kA

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany Icw 1,0 s   maks. 12 kA

Częstotliwość znamionowa   50-60 Hz

Napięcie znamionowe izolacji Ui   690 V

Znamionowe napięcie robocze AC Ue   400 V

Normy/przepisy*

DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500) (moduły na ramie montażowej EDF)   X

DIN 43880 (urządzenia mocowane na szynie)   X

Stopień ochrony   IP41 / IP42 / IP54

Warunki instalacji   Szafa wnętrzowa

Średnia dobowa temperatura otoczenia   +35°

Maksymalna temperatura otoczenia   +40°

Minimalna temperatura otoczenia   -5°

Parametry techniczne
Cel ochrony  1   Poziom wewnętrznej ochrony przeciwpożarowej, odporność ogniowa co najmniej 30 min. W celu 

potwierdzenia klasyfikacji I30 szaf o zwiększonej ochronie przeciwpożarowej zostały one poddane 
testom zgodnie z normą DIN 4102, część 11. Elektrotechniczne wyposażenie wnętrza zostało 
poddane badaniom zgodnie z normą DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500), punkt 8.2.1, weryfikacja 
wartości granicznych temperatury w normalnych warunkach eksploatacyjnych.

  
 2    Poziom zewnętrznej ochrony przeciwpożarowej, odporność ogniowa co najmniej 30/90 min. W celu 

potwierdzenia klasyfikacji E30/E90 szaf o zwiększonej ochronie przeciwpożarowej zostały one 
poddane testom zgodnie z normą DIN 4102, część 12. Elektrotechniczne wyposażenie wnętrza 
zostało poddane badaniom zgodnie z normą DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500), punkt 8.2.1, 
weryfikacja wartości granicznych temperatury w normalnych warunkach eksploatacyjnych. 

Typ montażu Montaż naścienny podtynkowy/naścienny natynkowy/wersja wolnostojąca

Obudowy Ognioodporne płyty wielowarstwowe o zwiększonej gęstości (DIN 4102-1/EN 13501-1)  
 wykonane z materiału klasy A2, ognioodporne, nieprzepuszczające dymu

Powierzchnia Jasnoszara powłoka zbliżona do RAL 7035, krawędzie w kontrastowym kolorze

Drzwi Zawiasy z prawej lub lewej strony, kąt otwarcia drzwi ok. 180°

Blokada Zamknięcie na klamkę, dostosowane do zamka półcylindrycznego na klucz dwupiórowy 

Wyposażenie wnętrza Szafa dostosowana do instalacji paneli rozdzielczych oraz paneli systemu modułowego CombiLine-M.

Przepusty kablowe Od góry i od dołu

Standardowa wentylacja W razie pożaru zamykana automatycznie.

Dodatkowe cechy  IP54, różne wykonania powierzchni, wzmocniona tylna ściana do celów swobodnego montażu, 
zewnętrzna obudowa wentylatora, wykrywacz dymu i czujnik ciśnienia. 

* Badanie zgodnie z niemieckimi normami. W innych krajach mogą obowiązywać inne normy badań.
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Szafy o zwiększonej ochronie przeciwpożarowej
Standardowe wyposażenie

Materiał/konstrukcja
– Powierzchnia w klasie materiału A2
– Odporność ogniowa F30/F90
–  Utrzymanie funkcjonalności przez  

30/90 minut
–  Redukcja obciążenia ogniowego 

przez 30/90 minut
– Stopień ochrony IP42
– Nieprzepuszczający dymu

Zamienne zawiasy
Zmiana strony otwierania drzwi 
następuje poprzez zamianę 
strony mocowania zawiasów: 
zawiasy można zdemontować 
z punktu mocowania na drzwiach, 
a następnie przykręcić w punkcie 
po drugiej stronie.  
Drzwi mocuje się do 
przygotowanych do tego celu 
otworów w drzwiach i obudowie.

Wsporniki montażowe
Szafy o zwiększonej ochronie 
przeciwpożarowej (do montażu 
naściennego podtynkowego) 
mocuje się do ściany od zewnątrz 
z tyłu szafy za pomocą kołka 
przełożonego przez każdy z dwóch 
wsporników montażowych 
przytwierdzonych do górnej części 
obudowy. Umożliwia to szybki 
i łatwy montaż wyposażonych szaf.

Zamek z klamką
Metaliczna klamka umieszczona 
pośrodku drzwi, z wkładką 
półcylindryczną na klucz 
dwupiórowy.

System wentylacji
Wentylacja odbywa się przez 
kanały w tylnej ścianie. 
Otwory na doprowadzane 
i wyprowadzane powietrze 
są automatycznie zamykane 
w razie pożaru.

Zawiasy ze stali nierdzewnej
Zawiasy z wysokiej jakości stali 
nierdzewnej z wyciąganym trzpieniem 
pozwalają na łatwy demontaż drzwi.
 Może to być pomocne, kiedy 
konieczne jest zmniejszenie ciężaru 
transportowanej szafy.
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Szafy o zwiększonej ochronie przeciwpożarowej
Standardowe wyposażenie

–  Pusta obudowa, przygotowana do montażu  
paneli rozdzielczych lub paneli systemu modułowego.

–  Łatwy demontaż drzwi — trzpień można wyciągnąć  
(w celu zmniejszenia ciężaru transportowanej szafy).

– Kąt otwarcia drzwi 180°.
– Zamykanie systemem baskwilowym, 2 punkty zaczepu.
–  Kolor jasnoszary, zbliżony do RAL7035,  

krawędzie w kontrastowym kolorze.
–  Duża odporność chemiczna  

(charakterystyka powierzchni zgodnie z EN 438-2).
–  Duża wytrzymałość mechaniczna i stateczność,  

twardość (Brinell): 50 N/mm
– Duża gęstość materiału: 1450 kg/m3.

Ognioszczelny przepust 
kablowy 
Do wprowadzania wiązek 
lub pojedynczych kabli, 
standardowo od góry 
i od dołu.

Uszczelnienie silikonowe
W celu zwiększenia stopnia 
ochrony do IP54 każdy 
kabel należy na obwodzie 
uszczelnić uszczelniaczem 
silikonowym. Wymagany 
jest też zewnętrzny zespół 
wentylatora. 
(zobacz strona 7/18)

Ognioszczelny 
przepust kablowy  
Standardowo od góry 
i od dołu we wszystkich 
szafach z powłoką 
niepalną. Do osłony kabli 
już podłączonych szaf 
naściennych do montażu 
natynkowego.
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Szafy o zwiększonej ochronie przeciwpożarowej
Opis produktu

Szafa naścienna do montażu podtynkowego UF

IP41,

Głębokość szafy 205 mm

Szafa do montażu podtynkowego

Szafa naścienna do montażu natynkowego AF

IP42 (IP54),

Głębokość szafy 396 mm i 496 mm

Szafa do montażu naściennego natynkowego

Szafa wolnostojąca SF

IP42 (IP54),

Głębokość szafy 396 mm i 604 mm

Szafa do montażu na posadzce
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Szafy o zwiększonej ochronie przeciwpożarowej
Opis produktu

Szafa z powłoką niepalną MF

IP42 (IP54)

Obudowa do montażu na istniejących tablicach rozdzielczych

Skrzynka zaciskowa bez listwy zaciskowej KF

IP41,

Obudowa do montażu na ścianie lub na suficie

Elementy do mocowania na suficie na życzenie

Skrzynka zaciskowa z listwą zaciskową KF

IP54 .

Obudowa do montażu naściennego

Drzwi ogniotrwałe VF

IP54

Drzwi montowane z przodu istniejących zamontowanych podtynkowo tablic rozdzielczych
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Wewnętrzny system konstrukcyjny CombiLine - M  
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Moduły systemu paneli rozdzielczych CombiLine-M
Modułowy system paneli rozdzielczych do 850 A

System paneli rozdzielczych
CombiLine-M

Jeden system paneli rozdzielczych  
do wszystkich typów szaf
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Moduły systemu paneli rozdzielczych CombiLine-M
Jeden system paneli rozdzielczych do wszystkich typów szaf

Szafy rozdzielczeSzafy o podwyższonej 
odporności pożarowej

Kompaktowe 
tablice rozdzielcze

Szafy wolnostojące Szafy naścienne
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Moduły systemu paneli rozdzielczych CombiLine-M
Odpowiedni moduł do każdego rodzaju zastosowania
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Moduły systemu paneli rozdzielczych CombiLine-M
Konfiguracja wewnętrzna z ramą montażową EDF lub WR

Rama montażowa WR 
do 850 A

Profile montażowe EDF 
do 400 A

Puste szafy do konfiguracji 
wewnętrznej na profilach EDF

Puste tablice rozdzielcze 
UL i AL ,

 Szafy naścienne 
TwinLine-G, TwinLine-L i TwinLine-W .,
U, A , B. 

 Szafy wolnostojące 
TwinLine-G, TwinLine-L i TwinLine-W .
HS , H . 

Szafy rozdzielcze TriLine®..
Szafy o podwyższonej odporności pożarowej UF, AF i SF .

Puste szafy do konfiguracji wewnętrznej z ramą 
montażową WR

Szafy naścienne TwinLine-G, TwinLine-L 
i TwinLine-W .,

Szafy wolnostojące WSO ,, C i W . 
TwinLine-G, TwinLine-L i TwinLine-W .,

Szafy rozdzielcze TriLine® .
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System paneli rozdzielczych CombiLine-M
Wspornik szyn zbiorczych z odstępem między szynami 60 mm

Wsporniki miedzianych szyn zbiorczych  
1- i 3-biegunowych 12 x 5, 12 x 10, 20 x 5,  
20 x 10, 30 x 5 i 30 x 10 mm.

Moduły szyn zbiorczych i zestawy do samodzielnego 
montażu — dzięki nowemu wspornikowi szyn zbiorczych
Moduły i zestawy do samodzielnego montażu do montażu 
pionowego i poziomego pasujące do różnych urządzeń 
z adapterami szyn zbiorczych 60 mm pochodzącymi 
od wiodących producentów są obecnie dostępne. 
Stosując odpowiednie ramy montażowe, można również 
łączyć ze sobą różne aparaty. Dostępne są również specjalne 
miedziane szyny zbiorcze i zestawy łączące do mocowania 
szaf obok siebie.

Wspornik mocuje się bezpośrednio na profilu EDF 
lub WR, bez potrzeby używania dodatkowych 
części. Rozbudowa do 4- lub 5-biegunowego 
systemu szyn zbiorczych nie jest skomplikowana. 
Polega ona na podłączeniu wsporników 
jednobiegunowych.
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System paneli rozdzielczych CombiLine-M
Wspornik szyn zbiorczych z odstępem między szynami 60 mm

Moduły o wysokości 300 mm pozwalają 
zamontować kombinacje różnych urządzeń, 
takich jak wkładki topikowe lub rozłączniki 
bezpiecznikowe rozmiaru 00.

Moduły o wysokości 450 mm umożliwiają 
montaż rozłączników bezpiecznikowych 
rozmiaru 00, 1 i 2.

Nowe pręty miedziane obejmujące całą szerokość 
eliminują potrzebę stosowania dodatkowych łączników 
szyn zbiorczych wewnątrz szafy. Szyny zbiorcze mogą 
być umieszczane wzdłuż kilku modułów od przodu.

Dzięki pokrywom stosowanym wraz z wysuniętymi ramami 
możliwa jest także ochrona przed dotykiem w przypadku 
różnych marek głębszych urządzeń.
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Nowy wspornik głębokościowy — innowacyjność 
i elastyczność
Nowy wspornik głębokościowy, który może być stosowany 
zarówno w przypadku instalacji z podwójną izolacją, jak i instalacji 
uziemionej, skonstruowano do montażu na szynach profilowanych 
EDF lub WR.

System paneli rozdzielczych CombiLine-M
Innowacyjny wspornik głębokościowy

ZW39P2 ZW59P2 

maks.
100 mm

min.
20 mm

Zastosowanie
– Moduły pod zaciski

Zastosowanie
– Moduły pod zaciski
– Moduł płyty montażowej
– Moduły do mocowania kabli

20 mm po dostarczeniu 75 mm po dostarczeniu

maks.
70 mm

min.
20 mm

Szyna 
profilowa

Szyna 
profilowa
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System paneli rozdzielczych CombiLine-M
Innowacyjny wspornik głębokościowy

Aby wykonać montaż instalacji 
z podwójną izolacją, wystarczy 
usunąć metalową płytkę 
ze wspornika głębokościowego. 
Po wykonaniu tej czynności 
stosowanie innych elementów 
izolacyjnych nie jest konieczne. 
Montaż i płynne dopasowanie 
głębokości można przeprowadzić 
od przodu, co zapewnia optymalną 
obsługę.

Po włożeniu metalowej płytki 
zapewniana jest ciągłość przewodu 
ochronnego z klasą ochronności I.

ZW79P2 ZW259P2 Zastosowanie 
–  Moduł do mocowania kabli

Zastosowanie 
–  Moduły szyn zbiorczych do rozłączników  

do podłączania przez miedziane szyny 
zbiorcze

87,5 mm po dostarczeniu

maks.
135 mm

min.
20 mm

Szyna 
profilowa

132 mm po dostarczeniu

maks.
100 mm

min.
20 mm

Szyna 
profilowa
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System paneli rozdzielczych CombiLine-M
Możliwe zastosowania ramy montażowej WR i na profilach EDF 

Kompaktowe tablice rozdzielcze UL i AL/szafy naścienne U, A, B, TwinLine-G, -L i -W 
i szafy o podwyższonej odporności pożarowej AF
Przykład:   Konfiguracja z modułami (zamontowanymi) na ramie montażowej EDF w szafie naściennej serii A

Forma dostawy
Moduły są fabrycznie 
zamocowane na ramie 
montażowej EDF. Przed wysyłką 
są one instalowane w szafie. 

Moduły (zamontowane) + rama montażowa EDF + pusta szafa = naścienna tablica rozdzielcza

Szafy wolnostojące HS, H, TwinLine-G, -L i -W 
Szkieletowe szafy rozdzielcze TriLine®/szafy o podwyższonej odporności pożarowej SF
Przykład:  Konfiguracja z modułami (zestawy do samodzielnego montażu, niezamontowane)  

oraz z ramą montażową WR w szafie wolnostojącej TwinLine - TL312G

Moduły (zestawy do samodzielnego montażu) + rama montażowa WR lub profile EDF + pusta szafa = Wolnostojąca szafa rozdzielcza

*  Całkowita wysokość ramy 
montażowej EDF nie może 
przekraczać 1350 mm 
(OH 5). Dlatego ze względów 
konstrukcyjnych szafy wolnostojące 
(przystosowane do ram 
montażowych EDF) dostarczane 
są z zamontowaną centralną szyną 
wsporczą. Centralna szyna może 
być przesuwana w górę lub w dół 
o wielokrotność podziałki równej 
150 mm.

Forma dostawy
Zestawy do samodzielnego 
montażu modułów, ramy WR, 
profile EDF, miedziane szyny 
zbiorcze oraz pusta szafa 
dostarczane są jako niezależnie 
zapakowane produkty.

MBK109

MBT142 

MBM113

MBS124 

NH1

M

MBG203

MBM213

M

MBK209

MBS224 

MK109

MT142 

MM113

MS124

NH1

M

MG203

MM213

M

MK209

MS224

  3/8C

3/82C

M

NH1

M

3/82C

M

NH1

M

3/8C

+ 5 szt. 
miedzianych szyn 
zbiorczych ZX1002

+ 5 szt. 
miedzianych szyn 
zbiorczych ZX1001

TL312G TL312G
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MBK109

MBT142 

MBM113

MBS124 

NH1

M

MBG203

MBM213

M

MBK209

MBS224 

MK109

MT142 

MM113

MS124

NH1

M

MG203

MM213

M

MK209

MS224

  3/8C

3/82C

M

NH1

M

3/82C

M

NH1

M

3/8C

System paneli rozdzielczych CombiLine-M
Możliwe zastosowania ramy montażowej WR

Szafy wolnostojące rozdzielcze TwinLine-G, -L i -W/TriLine®

Przykład:   Konfiguracja z modułami (zamontowanymi) na ramie montażowej WR w szafie wolnostojącej serii TwinLine-L TL312G

Forma dostawy
Moduły są fabrycznie 
zamocowane na ramie 
montażowej EDF / WR. 
Przed wysyłką są one 
instalowane w szafie.

Moduły (zamontowane) + rama montażowa WR + pusta szafa = Wolnostojąca szafa rozdzielcza

+ 5 szt. miedzianych szyn 
zbiorczych ZXM1003

TL312G TL312G
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Właściwy wybór dla każdego użytkownika

Dopracowany system szybkiego montażu firmy ABB  sprawia, 
że modułowe szafy z panelami rozdzielczymi wykonuje się 
bez wysiłku. Łatwość, szybkość i bezpieczeństwo — te trzy 
cechy systemu mówią same za siebie. 
Istnieje możliwość wyboru formy dostawy. Do wyboru są 
następujące możliwości: kompletna dostawa (dostarczone moduły 
zamocowane są w pustej szafie), zestaw do samodzielnego 
montażu (z instrukcjami samodzielnego mocowania modułów 
do ramy montażowej) lub dostawa części osobno. 

Dostawa w formie oddzielnych części
W celu wykonania własnego modułu albo rozbudowy 
lub modyfikacji istniejącego części należy zamawiać osobno.

Korzyści: Dzięki asortymentowi naszych części można szybko 
i elastycznie montować, rozbudowywać lub modyfikować 
panel rozdzielczy.

Kompletna dostawa
Panel systemu modułowego dostarczany jest ze wszystkimi 
modułami w pełni zamontowanymi na ramie montażowej 
i zainstalowanymi w szafie rozdzielczej. 
Ramę montażową należy zamówić oddzielnie.

Korzyści: Wybrane elementy spośród modułów 
CombiLine-M pasują do konkretnego zastosowania, 
co ułatwia przygotowanie odpowiedniej tablicy rozdzielczej 
niskiego napięcia. Zaprojektowany przez klienta panel 
systemu modułowego jest składany w fabryce i dostarczany 
po montażu w szafie. Dzięki temu nie traci się czasu na 
szukanie akcesoriów (takich jak wsporniki, śruby i elementy 
mocujące) do systemu.
Wystarczy jedynie wybrać ramę montażową odpowiednią 
do konkretnego zadania. W razie potrzeby zadanie to może 
wykonać oprogramowanie Panel Design Configurator.

Dostawa w formie zestawu do samodzielnego montażu
Wszystkie części potrzebne do złożenia modułu są 
zapakowane osobno i dostarczone w formie zestawu 
do samodzielnego montażu wraz z instrukcją montażu. 
Wystarczy jedynie wybrać ramę montażową odpowiednią 
do konkretnego zadania. Części ramy montażowej należy 
zamówić oddzielnie. W razie potrzeby wyboru ramy 
montażowej może dokonać oprogramowanie Panel Design 
Configurator. 

Korzyści: Dzięki zestawom do samodzielnego montażu 
można prowadzić elastyczną gospodarkę magazynową. 
Zestawy te pozwalają też uniknąć czasochłonnego 
wyszukiwana części (takich jak wsporniki, śruby i elementy 
mocujące) do systemu. Dołączona do zestawu instrukcja 
sprawia, że montaż jest dziecinnie prosty.  
Oprogramowanie Panel Design Configurator zapewnia pomoc 
w projektowaniu i obliczeniach.

Kompletna dostawa Dostawa w formie oddzielnych 
części

Dostawa w formie zestawu do 
samodzielnego montażu
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Normy/przepisy 

DIN EN 60439-1 (VDE 0660 500)  X

DIN EN 61439-1/-2 (VDE 0660 600)*1 X

DIN 43880 (urządzenia mocowane na szynie DIN) X

Stopień ochrony  IP30

 

Charakterystyka elektryczna 

Znamionowe napięcie udarowe wytrzymywane (Uimp)  6 kV

Kategoria przepięciowa III

Stopień zanieczyszczenia 3

Klasa ochronności I / II

Prąd znamionowy (In) maks. 850 A*2

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s 25 kA*2 / 3

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s 12,5 kA*2 / 3

Częstotliwość znamionowa (f) 50 Hz

Napięcie znamionowe izolacji (Ui) 690 V AC

Znamionowe napięcie robocze (Ue) 400 V AC
 
*1  Systemy szaf naściennych i wolnostojących TwinLine — zobacz informacje na stronach 5/19 i 5/29, dotyczące dopuszczalnych wartości wzrostu temperatury zespołów rozdzielnic. 
*2 Podane wartości odnoszą się tylko do normy DIN EN 60439-1 (VDE 0660 500).
*3 Podane wartości odnoszą się tylko do urządzeń montowanych na szynie DIN zgodnie z normą DIN 43880; inne wartości znamionowe dostępne są na życzenie. 

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Dane techniczne
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Urządzenie do montażu na szynie DIN z odstępem 125 mm/150 mm

MBG303 MBG433

 – Rozbudowa o szyny DIN 35 x 15 mm.
 – Szyny DIN o szerokości co najmniej trzech kolumn wyposażo-

ne są w dodatkową szynę stabilizującą.
 – Do urządzeń mocowanych na szynie DIN zgodnie z normą 

DIN 43880.
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

Rozstaw szyn DIN: 125 mm

1 150 1 250 12 120 MBG101 2CPX041650R9999 MG101 2CPX041200R9999

2 500 24 120 MBG201 2CPX041651R9999 MG201 2CPX041201R9999

3 750 36 120 MBG301 2CPX041652R9999 MG301 2CPX041202R9999

2 300 1 250 24 120 MBG102 2CPX041653R9999 MG102 2CPX041203R9999

2 500 48 120 MBG202 2CPX041655R9999 MG202 2CPX041205R9999

3 750 72 120 MBG302 2CPX041657R9999 MG302 2CPX041207R9999

3 450 1 250 36 120 MBG103 2CPX041659R9999 MG103 2CPX041209R9999

2 500 72 120 MBG203 2CPX041661R9999 MG203 2CPX041211R9999

3 750 108 120 MBG303 2CPX041663R9999 MG303 2CPX041213R9999

4 600 1 250 48 120 MBG104 2CPX041665R9999 MG104 2CPX041215R9999

2 500 96 120 MBG204 2CPX041667R9999 MG204 2CPX041217R9999

3 750 144 120 MBG304 2CPX041669R9999 MG304 2CPX041219R9999

5 750 1 250 60 120 MBG105 2CPX041671R9999 MG105 2CPX041221R9999

2 500 120 120 MBG205 2CPX041673R9999 MG205 2CPX041223R9999

3 750 180 120 MBG305 2CPX041675R9999 MG305 2CPX041225R9999

Rozstaw szyn DIN: 150 mm

1 150 1 250 12 120 MBG101 2CPX041650R9999 MG101 2CPX041200R9999

2 500 24 120 MBG201 2CPX041651R9999 MG201 2CPX041201R9999

3 750 36 120 MBG301 2CPX041652R9999 MG301 2CPX041202R9999

2 300 1 250 24 120 MBG412 2CPX041654R9999 MG412 2CPX041204R9999

2 500 48 120 MBG422 2CPX041656R9999 MG422 2CPX041206R9999

3 750 72 120 MBG432 2CPX041658R9999 MG432 2CPX041208R9999

3 450 1 250 36 120 MBG413 2CPX041660R9999 MG413 2CPX041210R9999

2 500 72 120 MBG423 2CPX041662R9999 MG423 2CPX041212R9999

3 750 108 120 MBG433 2CPX041664R9999 MG433 2CPX041214R9999

4 600 1 250 48 120 MBG414 2CPX041666R9999 MG414 2CPX041216R9999

2 500 96 120 MBG424 2CPX041668R9999 MG424 2CPX041218R9999

3 750 144 120 MBG434 2CPX041670R9999 MG434 2CPX041220R9999

5 750 1 250 60 120 MBG415 2CPX041672R9999 MG415 2CPX041222R9999

2 500 120 120 MBG425 2CPX041674R9999 MG425 2CPX041224R9999

3 750 180 120 MBG435 2CPX041676R9999 MG435 2CPX041226R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> System okablowania — zobacz strona 8/82
> Zaślepki do wycięć — zobacz strona 8/82
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Moduł ochrony przed dotykiem

MBB218

 – Moduł jako osłona przed dotykiem lub do rozbudowy  
z częściami systemu

 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

1 150 1 250 12 120 MBB116 2CPX041722R9999 MB116 2CPX041257R9999

2 500 24 120 MBB216 2CPX041723R9999 MB216 2CPX041258R9999

3 750 36 120 MBB316 2CPX041724R9999 MB316 2CPX041259R9999

2 300 1 250 24 120 MBB117 2CPX041725R9999 MB117 2CPX041260R9999

2 500 48 120 MBB217 2CPX041726R9999 MB217 2CPX041261R9999

3 750 72 120 MBB317 2CPX041727R9999 MB317 2CPX041262R9999

3 450 1 250 36 120 MBB118 2CPX041728R9999 MB118 2CPX041263R9999

2 500 72 120 MBB218 2CPX041729R9999 MB218 2CPX041264R9999

3 750 108 120 MBB318 2CPX041730R9999 MB318 2CPX041265R9999

4 600 1 250 48 120 MBB119 2CPX041731R9999 MB119 2CPX041266R9999

2 500 96 120 MBB219 2CPX041732R9999 MB219 2CPX041267R9999

3 750 144 120 MBB319 2CPX041733R9999 MB319 2CPX041268R9999

5 750 1 250 60 120 MBB120 2CPX041734R9999 MB120 2CPX041269R9999

2 500 120 120 MBB220 2CPX041735R9999 MB220 2CPX041270R9999

3 750 180 120 MBB320 2CPX041736R9999 MB320 2CPX041271R9999

MBB200

 – Pokrywa modułu ochrony przed dotykiem z uchwytem 
pokrywy

 – Pokrywy znajdują się poza podziałką siatki 150 mm.
 – Aby zapewnić jednolitą siatkę, na jeden panel systemu 

modułowego przypadać muszą dwa moduły.
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

0,5 75 1 250 6 120 MBB100 2CPX041427R9999 MB100 2CPX041422R9999

2 500 12 120 MBB200 2CPX041428R9999 MB200 2CPX041423R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR 

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Moduły z płytą montażową

MBM213

 – Płyty montażowe z blachy stalowej, 2 mm
 – Płyty montażowe z płynną regulacją głębokości z użyciem 

wspornika głębokościowego ZW59P2
 – Głębokość użyteczna: od 103 do 158 mm
 – Szerokość użyteczna dla urządzeń: szerokość 1 kolumny: 

188 mm, szerokość 2 kolumn: 438 mm, szerokość 
3 kolumn: 688 mm.

 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

1 150 1 250 12 200 MBM111 2CPX041707R9999 MM111 2CPX041242R9999

2 500 24 200 MBM211 2CPX041708R9999 MM211 2CPX041243R9999

3 750 36 200 MBM311 2CPX041709R9999 MM311 2CPX041244R9999

2 300 1 250 24 200 MBM112 2CPX041710R9999 MM112 2CPX041245R9999

2 500 48 200 MBM212 2CPX041711R9999 MM212 2CPX041246R9999

3 750 72 200 MBM312 2CPX041712R9999 MM312 2CPX041247R9999

3 450 1 250 36 200 MBM113 2CPX041713R9999 MM113 2CPX041248R9999

2 500 72 200 MBM213 2CPX041714R9999 MM213 2CPX041249R9999

3 750 108 200 MBM313 2CPX041715R9999 MM313 2CPX041250R9999

4 600 1 250 48 200 MBM114 2CPX041716R9999 MM114 2CPX041251R9999

2 500 96 200 MBM214 2CPX041717R9999 MM214 2CPX041252R9999

3 750 144 200 MBM314 2CPX041718R9999 MM314 2CPX041253R9999

5 750 1 250 60 200 MBM115 2CPX041719R9999 MM115 2CPX041254R9999

2 500 120 200 MBM215 2CPX041720R9999 MM215 2CPX041255R9999

3 750 180 200 MBM315 2CPX041721R9999 MM315 2CPX041256R9999

MBM113K

 – Płyty montażowe z blachy stalowej, 2 mm
 – Solidna instalacja płyty montażowej
 – Głębokość użyteczna: od 82 mm
 – Głębokość użyteczna dla urządzeń: szerokość 1 kolumny: 

200 mm
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 1 250 24 120 MBM112K 2CPX041640R9999 MM112K 2CPX041117R9999

3 450 1 250 36 120 MBM113K 2CPX041641R9999 MM113K 2CPX041118R9999

4 600 1 250 48 120 MBM114K 2CPX041642R9999 MM114K 2CPX041119R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF |  *2 Moduł na ramę montażową WR 

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Moduły pod zaciski montaż w poziome

MBL208

 – Z poziomymi szynami DIN 35 x 15 mm
 – Szyna DIN z płynną regulacją głębokości
 – Głębokość użyteczna z ZW39P2: od 68 mm do 115 mm
 – Głębokość użyteczna z ZW59P2: od 90 mm do 145 mm
 – Szerokość użyteczna dla zacisków: szerokość 1 kolumny: 

188 mm, szerokość 2 kolumn: 438 mm, szerokość 3 kolumn: 
688 mm.

 – Formy dostawy z regulacją stopniową
 – Odstęp między szynami DIN: 150 mm (możliwość regulacji 

w razie potrzeby)
 – Do rozdzielni z uziemieniem i podwójną izolacją .,
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Uwaga: Górna szyna DIN jest montowana z przynajmniej 

jedną parą krótkich wsporników głębokościowych (ZW39P2).
 – Konstrukcja modułu: 

1 GU: 1 X ZW39P2 
2 GU: 1 X ZW39P2, 1 X ZW59P2 
3 GU: 2 X ZW39P2, 1 X ZW59P2 
4 GU: 2 X ZW39P2, 2 X ZW59P2 
5 GU: 2 X ZW39P2, 3 X ZW59P2.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

1 150 1 250 12 200 MBK106 2CPX041677R9999 MK106 2CPX041227R9999

2 500 24 200 MBK206 2CPX041679R9999 MK206 2CPX041228R9999

3 750 36 200 MBK306 2CPX041681R9999 MK306 2CPX041229R9999

2 300 1 250 24 200 MBK107 2CPX041683R9999 MK107 2CPX041230R9999

2 500 48 200 MBK207 2CPX041685R9999 MK207 2CPX041231R9999

3 750 72 200 MBK307 2CPX041687R9999 MK307 2CPX041232R9999

3 450 1 250 36 200 MBK108 2CPX041689R9999 MK108 2CPX041233R9999

2 500 72 200 MBK208 2CPX041691R9999 MK208 2CPX041234R9999

3 750 108 200 MBK308 2CPX041693R9999 MK308 2CPX041235R9999

4 600 1 250 48 200 MBK109 2CPX041695R9999 MK109 2CPX041236R9999

2 500 96 200 MBK209 2CPX041697R9999 MK209 2CPX041237R9999

3 750 144 200 MBK309 2CPX041699R9999 MK309 2CPX041238R9999

5 750 1 250 60 200 MBK110 2CPX041701R9999 MK110 2CPX041239R9999

2 500 120 200 MBK210 2CPX041703R9999 MK210 2CPX041240R9999

3 750 180 200 MBK310 2CPX041705R9999 MK310 2CPX041241R9999

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Moduły pod zaciski montaż w poziome/pionie

MBK213

 – Z pionowymi szynami DIN 35 x 15 mm
 – Szyny DIN z w pełni płynną regulacją głębokości z użyciem 

wspornika głębokościowego ZW39P2 
 – Głębokość użyteczna: od 66 do 113 mm
 – Wysokość użyteczna dla zacisków: 2 GU 244 mm, 3 GU 

438 mm, 4 GU 591 mm
 – Do instalacji z uziemieniem i podwójną izolacją .,
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 1 250 24 200 MBK112 2CPX041837R9999 MK112 2CPX041127R9999

2 500 48 200 MBK212 2CPX041838R9999 MK212 2CPX041128R9999

3 750 72 200 MBK312 2CPX041839R9999 MK312 2CPX041129R9999

3 450 1 250 36 200 MBK113 2CPX041840R9999 MK113 2CPX041130R9999

2 500 72 200 MBK213 2CPX041841R9999 MK213 2CPX041131R9999

3 750 108 200 MBK313 2CPX041842R9999 MK313 2CPX041132R9999

4 600 1 250 48 200 MBK114 2CPX041843R9999 MK114 2CPX041133R9999

2 500 96 200 MBK214 2CPX041844R9999 MK214 2CPX041134R9999

3 750 144 200 MBK314 2CPX041845R9999 MK314 2CPX041135R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR 

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74

MBK108K

 – Z poziomymi szynami DIN 35 x 7,5 mm
 – Szyny DIN mocowane z użyciem elementu izolacyjnego 

ZK90P2
 – Głębokość użyteczna: od 51 mm
 – Szerokość użyteczna dla zacisków: szerokość 1 kolumny: 

214 mm, szerokość 2 kolumn: 464 mm.
 – Formy dostawy z regulacją stopniową 
 – Odstęp między szynami DIN: 150 mm (możliwość regulacji 

w razie potrzeby)
 – Do instalacji z podwójną izolacją ,
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

1 150 1 250 12 120 MBK106K 2CPX041632R9999 MK106K 2CPX041112R9999

2 500 24 120 MBK206K 2CPX041633R9999 MK206K 2CPX041113R9999

2 300 1 250 24 120 MBK107K 2CPX041634R9999 MK107K 2CPX041114R9999

2 500 48 120 MBK207K 2CPX041635R9999 MK207K 2CPX041115R9999

3 450 1 250 36 120 MBK108K 2CPX041636R9999 MK108K 2CPX041116R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 40 mm, poziomy, M(B)S...24

MBS324

 – Odstęp między szyn zbiorczych: 40 mm
 – Do szyn zbiorczych nie więcej niż 5-biegunowych — zobacz 

niżej
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZB5
 – Z osłoną końcową typu ZX172
 – Więcej niż dwa panele: wymagany dodatkowy wspornik 

po środku
 – Prąd znamionowy (In) maks. 360 A
 – Uwaga: W przypadku połączeń między szafami TwinLine 

należy uwzględnić możliwe kombinacje modułów. 
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 1 250 24 200*1 MBS124 2CPX041737R9999 MS124 2CPX041272R9999

2 500 48 200*1 MBS224 2CPX041738R9999 MS224 2CPX041273R9999

3 750 72 200*1 MBS324 2CPX041739R9999 MS324 2CPX041274R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR 

 – Szyny zbiorcze do pojedynczych szaf
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można  
moduły o różnej szerokości.

 – Nie więcej niż 5 miedzianych szyn zbiorczych wymaganych 
jest na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

12 x 5 250 1 181 ZX2001 2CPX042200R9999 ZXM2001 2CPX042300R9999

2 431 ZX2002 2CPX042201R9999 ZXM2002 2CPX042301R9999

3 681 ZX2003 2CPX042202R9999 ZXM2003 2CPX042302R9999

4 931 ZX2004 2CPX042203R9999 ZXM2004 2CPX042303R9999

5 1181 ZX2005 2CPX042204R9999 ZXM2005 2CPX042304R9999

6 1431 ZX2006 2CPX042792R9999 ZXM2006 2CPX042814R9999

12 x 10 360 1 181 ZX2007 2CPX042205R9999 ZXM2007 2CPX042305R9999

2 431 ZX2008 2CPX042206R9999 ZXM2008 2CPX042306R9999

3 681 ZX2009 2CPX042207R9999 ZXM2009 2CPX042307R9999

4 931 ZX2010 2CPX042208R9999 ZXM2010 2CPX042308R9999

5 1181 ZX2011 2CPX042209R9999 ZXM2011 2CPX042309R9999

6 1431 ZX2012 2CPX042793R9999 ZXM2012 2CPX042815R9999

20 x 5 320 1 181 ZX2013 2CPX042210R9999 ZXM2013 2CPX042310R9999

2 431 ZX2014 2CPX042211R9999 ZXM2014 2CPX042311R9999

3 681 ZX2015 2CPX042212R9999 ZXM2015 2CPX042312R9999

4 931 ZX2016 2CPX042213R9999 ZXM2016 2CPX042313R9999

5 1181 ZX2017 2CPX042214R9999 ZXM2017 2CPX042314R9999

6 1431 ZX2018 2CPX042794R9999  ZXM2018 2CPX042816R9999

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine — zobacz strona 8/54
> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® — zobacz strona 8/60
> Możliwe kombinacje modułów przy połączeniach między szafami TwinLine — zobacz strona 8/59
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 60 mm, poziomy, M(B)S...27

MBS327

 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 60 mm
 – Do szyn zbiorczych 3-biegunowych — zobacz niżej
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZX151
 – Więcej niż dwa panele: wymagany dodatkowy wspornik 

po środku
 – Prąd znamionowy (In) maks. 630 A
 – Uwaga: W przypadku połączeń między szafami TwinLine 

należy uwzględnić możliwe kombinacje modułów. 
Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 1 250 24 215*1 MBS127 2CPX041740R9999 MS127 2CPX041275R9999

2 500 48 215*1 MBS227 2CPX041741R9999 MS227 2CPX041276R9999

3 750 72 215*1 MBS327 2CPX041742R9999 MS327 2CPX041277R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR 

 – Szyny zbiorcze do pojedynczych szaf
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można moduły o różnej szerokości.
 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

30 x 5 440 1 184 ZX2019 2CPX042215R9999 ZXM2019 2CPX042315R9999

2 434 ZX2020 2CPX042216R9999 ZXM2020 2CPX042316R9999

3 684 ZX2021 2CPX042217R9999 ZXM2021 2CPX042317R9999

4 934 ZX2022 2CPX042218R9999 ZXM2022 2CPX042318R9999

5 1184 ZX2023 2CPX042219R9999 ZXM2023 2CPX042319R9999

6 1434 ZX2024 2CPX042795R9999 ZXM2024 2CPX042817R9999

30 x 10 630 1 184 ZX2025 2CPX042220R9999 ZXM2025 2CPX042320R9999

2 434 ZX2026 2CPX042221R9999 ZXM2026 2CPX042321R9999

3 684 ZX2027 2CPX042222R9999 ZXM2027 2CPX042322R9999

4 934 ZX2028 2CPX042223R9999 ZXM2028 2CPX042323R9999

5 1184 ZX2029 2CPX042224R9999 ZXM2029 2CPX042324R9999

6 1434 ZX2030 2CPX042796R9999 ZXM2030 2CPX042818R9999

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine — zobacz strona 8/55
> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® — zobacz strona 8/61
> Możliwe kombinacje modułów przy połączeniach między szafami TwinLine — zobacz strona 8/59
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 100 mm, poziomy, M(B)S...31

MBS331

 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 100 mm
 – Do szyn zbiorczych 3-biegunowych — zobacz niżej
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZX520
 – Prąd znamionowy (In) maks. 850 A
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności 

pożarowej.         

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

3 450 1 250 36 325 / 275 (T) MBS131 2CPX041743R9999 MS131 2CPX041278R9999

2 500 72 325 / 275 (T) MBS231 2CPX041744R9999 MS231 2CPX041279R9999

3 750 108 325 / 275 (T) MBS331 2CPX041745R9999 MS331 2CPX041280R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR  |  (T) TwinLine

 – Szyny zbiorcze do pojedynczych szaf
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można moduły o różnej szerokości.
 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

40 x 10 850 1 184 ZX2031 2CPX042225R9999 ZXM2031 2CPX042325R9999

2 434 ZX2032 2CPX042226R9999 ZXM2032 2CPX042326R9999

3 684 ZX2033 2CPX042227R9999 ZXM2033 2CPX042327R9999

4 934 ZX2034 2CPX042228R9999 ZXM2034 2CPX042328R9999

5 1184 ZX2035 2CPX042229R9999 ZXM2035 2CPX042329R9999

6 1436 ZX2036 2CPX042797R9999 ZXM2036 2CPX042819R9999

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine — zobacz strona 8/62
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych, pionowy, nachylony pod kątem 45°, 
M(B)S...28 

MBS128

 – Czterobiegunowe szyny zbiorcze 30 x 5 mm, nawiercone 
otwory z gwintem M6 i połączenie nakrętkami wciskowymi 
M8 w celach dostępu

 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZX518
 – Prąd znamionowy (In) maks. 440 A
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności 

pożarowej.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 24 250 24 200 MBS128 2CPX041648R9999 MS128 2CPX041123R9999

3 450 72 500 72 200 MBS228 2CPX041649R9999 MS228 2CPX041124R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych N/PE, poziomy, M(B)N...69

MBN369

 – Dwubiegunowe szyny zbiorcze — zobacz niżej
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZX518
 – Więcej niż dwa panele: wymagany dodatkowy wspornik 

po środku
 – Prąd znamionowy (In) maks. 320 A
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

1 150 1 250 12 200 MBN169 2CPX041424R9999 MN169 2CPX041419R9999

2 500 24 200 MBN269 2CPX041425R9999 MN269 2CPX041420R9999

3 750 36 200 MBN369 2CPX041426R9999 MN369 2CPX041421R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

 – Szyny zbiorcze do pojedynczych szaf
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można moduły o różnej szerokości.
 – Dwie miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

12 x 5 250 1 204 ZX2046 2CPX042538R9999 ZXM2046 2CPX042458R9999

2 454 ZX2047 2CPX042539R9999 ZXM2047 2CPX042459R9999

3 704 ZX2048 2CPX042540R9999 ZXM2048 2CPX042460R9999

4 954 ZX2049 2CPX042541R9999 ZXM2049 2CPX042461R9999

5 1204 ZX2050 2CPX042542R9999 ZXM2050 2CPX042462R9999

6 1454 ZX2051 2CPX042798R9999 ZXM2051 2CPX042820R9999

20 x 5 320 1 204 ZX2064 2CPX042553R9999 ZXM2064 2CPX042473R9999

2 454 ZX2065 2CPX042554R9999 ZXM2065 2CPX042474R9999

3 704 ZX2066 2CPX042555R9999 ZXM2066 2CPX042475R9999

4 954 ZX2067 2CPX042556R9999 ZXM2067 2CPX042476R9999

5 1204 ZX2068 2CPX042557R9999 ZXM2068 2CPX042477R9999

6 1454 ZX2069 2CPX042799R9999 ZXM2069 2CPX042821R9999

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine — zobacz strona 8/63
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych N/PE i zaciski, M(B)N...74+75

MBN375MBN374

 – Dwubiegunowe szyny zbiorcze — zobacz niżej
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZX518
 – Z osłoną końcową typu ZX519 
 – Więcej niż dwa panele: wymagany dodatkowy wspornik po środku
 – Szyna DIN z płynną regulacją głębokości z użyciem wspornika  

głębokościowego ZW59P2
 – Głębokość użyteczna: od 90 do 145 mm
 – Szerokość użyteczna dla zacisków: szerokość 1 kolumny: 138 mm, 

szerokość 2 kolumn: 438 mm, szerokość 3 kolumn: 688 mm.
 – Prąd znamionowy (In) maks. 440 A
 – Uwaga: W przypadku połączeń między szafami TwinLine należy 

uwzględnić możliwe kombinacje modułów. 
Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Z jedną dodatkową szyną DIN na zaciski 

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 1 250 24 200 MBN174 2CPX041746R9999 MN174 2CPX041281R9999

2 500 48 200 MBN274 2CPX041748R9999 MN274 2CPX041282R9999

3 750 72 200 MBN374 2CPX041750R9999 MN374 2CPX041283R9999

Z dwiema dodatkowymi szynami DIN na zaciski 

3 450 1 250 36 200 MBN175 2CPX041752R9999 MN175 2CPX041284R9999

2 500 72 200 MBN275 2CPX041754R9999 MN275 2CPX041285R9999

3 750 108 200 MBN375 2CPX041756R9999 MN375 2CPX041286R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

 – Szyny zbiorcze do pojedynczych szaf
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można moduły o różnej szerokości.
 – Dwie miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

12 x 5 250 1 246 ZX1001 2CPX041870R9999 ZXM1001 2CPX041480R9999

2 496 ZX1002 2CPX041871R9999 ZXM1002 2CPX041481R9999

3 746 ZX1003 2CPX041872R9999 ZXM1003 2CPX041482R9999

4 996 ZX1004 2CPX041873R9999 ZXM1004 2CPX041483R9999

5 1246 ZX1005 2CPX041874R9999 ZXM1005 2CPX041484R9999

6 1496 ZX1006 2CPX042800R9999 ZXM1006 2CPX042822R9999

20 x 5 320 1 246 ZX1013 2CPX041882R9999 ZXM1013 2CPX041492R9999

2 496 ZX1014 2CPX041883R9999 ZXM1014 2CPX041493R9999

3 746 ZX1015 2CPX041884R9999 ZXM1015 2CPX041494R9999

4 996 ZX1016 2CPX041885R9999 ZXM1016 2CPX041495R9999

5 1246 ZX1017 2CPX041886R9999 ZXM1017 2CPX041496R9999

6 1496 ZX1018 2CPX042801R9999 ZXM1018 2CPX042823R9999

30 x 5 440 1 246 ZX1019 2CPX041888R9999 ZXM1019 2CPX041498R9999

2 496 ZX1020 2CPX041889R9999 ZXM1020 2CPX041499R9999

3 746 ZX1021 2CPX041890R9999 ZXM1021 2CPX041500R9999

4 996 ZX1022 2CPX041891R9999 ZXM1022 2CPX041501R9999

5 1246 ZX1023 2CPX041892R9999 ZXM1023 2CPX041502R9999

6 1496 ZX1024 2CPX042802R9999 ZXM1024 2CPX042824R9999

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74 > Możliwe kombinacje modułów przy połączeniach między szafami TwinLine — zobacz strona 8/59
> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine — zobacz strona 8/56 > Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine — zobacz strona 8/64
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych N/PE i zaciski, M(B)N...62+63

MBN363MBN362

 – Dwubiegunowe szyny zbiorcze — zobacz niżej
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZX149
 – Więcej niż dwa panele: wymagany dodatkowy wspornik po środku
 – Szyna DIN z płynną regulacją głębokości z użyciem wspornika  

głębokościowego ZW59P2
 – Głębokość użyteczna: od 90 do 145 mm
 – Szerokość użyteczna dla zacisków: szerokość 1 kolumny: 188 mm, 

szerokość 2 kolumn: 438 mm, szerokość 3 kolumn: 688 mm.
 – Prąd znamionowy (In) maks. 630 A
 – Uwaga: W przypadku połączeń między szafami TwinLine należy 

uwzględnić możliwe kombinacje modułów. 
Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej.

Z jedną dodatkową szyną DIN na zaciski

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 1 250 24 260 MBN162 2CPX041758R9999 MN162 2CPX041287R9999

2 500 48 260 MBN262 2CPX041760R9999 MN262 2CPX041288R9999

3 750 72 260 MBN362 2CPX041762R9999 MN362 2CPX041289R9999

Z dwiema dodatkowymi szynami DIN na zaciski

3 450 1 250 36 260 MBN163 2CPX041764R9999 MN163 2CPX041290R9999

2 500 72 260 MBN263 2CPX041766R9999 MN263 2CPX041291R9999

3 750 108 260 MBN363 2CPX041768R9999 MN363 2CPX041292R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR 

 – Szyny zbiorcze do pojedynczych szaf
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można moduły o różnej szerokości.
 – Dwie miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

30 x 10 630 1 201 ZX2082 2CPX042568R9999 ZXM2082 2CPX042488R9999

2 451 ZX2083 2CPX042569R9999 ZXM2083 2CPX042489R9999

3 701 ZX2084 2CPX042570R9999 ZXM2084 2CPX042490R9999

4 951 ZX2085 2CPX042571R9999 ZXM2085 2CPX042491R9999

5 1201 ZX2086 2CPX042572R9999 ZXM2086 2CPX042492R9999

6 1451 ZX2087 2CPX042803R9999 ZXM2087 2CPX042825R9999

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine — zobacz strona 8/57
> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine — zobacz strona 8/65
> Możliwe kombinacje modułów przy połączeniach między szafami TwinLine — zobacz strona 8/59
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 60 mm, poziomy, M(B)R...02

MBR302

 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 60 mm
 – Do szyn zbiorczych 3-biegunowych
 – Odstęp między miedzianą szyną zbiorczą a osłoną: 32 mm
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZX146
 – Z osłoną końcową ZX172
 – Więcej niż dwa panele: wymagany dodatkowy wspornik po środku
 – Prąd znamionowy (In) maks. 440 A
 – Montażowe gniazdo bezpieczników — zobacz niżej
 – Uwaga: W przypadku połączeń między szafami TwinLine należy 

uwzględnić możliwe kombinacje modułów.
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej.

Moduł bez wyposażenia na urządzenia do pionowej instalacji gniazd bezpiecznikowych z wkładkami D0 lub rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00*3, In 
maks. 440 A

Wysokość Szerokość
Szerokość 
użyteczna

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 1 250 1 x 215*4 24 120*3 MBR102 2CPX041825R9999 MR102 2CPX041406R9999

2 500 1 x 465*4 48 200*3 MBR202 2CPX041826R9999 MR202 2CPX041407R9999

3 750 2 x 320*4 72 260 / 225 (T)*3 MBR302 2CPX041827R9999 MR302 2CPX041408R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR  | *3 Głębokość szafy zależy od głębokości urządzeń (uwzględnić widoki szaf i informacje o wymiarach 
urządzeń)  |  *4  W przypadku połączenia szyn zbiorczych między szafami TwinLine należy uwzględnić zmienioną szerokość użyteczną — zobacz strona 8/58   |  (T) TwinLine

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Szyny zbiorcze — zobacz strona 8/27
> Możliwe kombinacje modułów przy połączeniach między szafami TwinLine — zobacz strona 8/59
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 60 mm, poziomy, M(B)R...02

 – Szyny zbiorcze do pojedynczych szaf
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można moduły o różnej szerokości.
 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

12 x 5 (100)*

250

1 246 ZX1001 2CPX041870R9999 ZXM1001 2CPX041480R9999

2 496 ZX1002 2CPX041871R9999 ZXM1002 2CPX041481R9999

3 746 ZX1003 2CPX041872R9999 ZXM1003 2CPX041482R9999

4 996 ZX1004 2CPX041873R9999 ZXM1004 2CPX041483R9999

5 1246 ZX1005 2CPX041874R9999 ZXM1005 2CPX041484R9999

6 1496 ZX1006 2CPX042800R9999 ZXM1006 2CPX042822R9999

20 x 5 (250)*

320

1 246 ZX1013 2CPX041882R9999 ZXM1013 2CPX041492R9999

2 496 ZX1014 2CPX041883R9999 ZXM1014 2CPX041493R9999

3 746 ZX1015 2CPX041884R9999 ZXM1015 2CPX041494R9999

4 996 ZX1016 2CPX041885R9999 ZXM1016 2CPX041495R9999

5 1246 ZX1017 2CPX041886R9999 ZXM1017 2CPX041496R9999

6 1496 ZX1018 2CPX042801R9999 ZXM1018 2CPX042823R9999

30 x 5 440 1 246 ZX1019 2CPX041888R9999 ZXM1019 2CPX041498R9999

2 496 ZX1020 2CPX041889R9999 ZXM1020 2CPX041499R9999

3 746 ZX1021 2CPX041890R9999 ZXM1021 2CPX041500R9999

4 996 ZX1022 2CPX041891R9999 ZXM1022 2CPX041501R9999

5 1246 ZX1023 2CPX041892R9999 ZXM1023 2CPX041502R9999

6 1496 ZX1024 2CPX042802R9999 ZXM1024 2CPX042824R9999

*Do instalacji podstaw bezpiecznikowych

> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine — zobacz strona 8/58
> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine — zobacz strona 8/68
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 60 mm, poziomy, M(B)R...03

MBR303

 – Moduł bez wyposażenia na urządzenia do pionowej instalacji 
rozłączników z wkładkami D0 i bezpiecznikami lub gniazd 
bezpiecznikowych 

 – Do szyn zbiorczych 3-biegunowych — zobacz niżej
 – Odstęp między miedzianą szyną zbiorczą a osłoną  

Do urządzeń Efen i K‘Electric 68 mm*3, Jean Müller i Wöhner 
60,5 mm*3

 – Pokrywa bez wycięcia, z wysuniętą ramą
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZX146
 – Więcej niż dwa panele: wymagany dodatkowy wspornik po środku
 – Prąd znamionowy (In) maks. 630 A 
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej.         

Wysokość
Szero-
kość

Szer. uży-
teczna

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

3 450 1 250 165 36 260*3 MBR103 2CPX041830R9999 MR103 2CPX041414R9999

2 500 415 72 260*3 MBR203 2CPX041831R9999 MR203 2CPX041415R9999

3 750 665 108 260*3 MBR303 2CPX041832R9999 MR303 2CPX041416R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR  | *3 Głębokość szafy zależy od głębokości urządzeń (uwzględnić widoki szaf i informacje o wymiarach 
urządzeń)  

 – Szyny zbiorcze do pojedynczych szaf
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można moduły o różnej szerokości.
 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

12 x 5 250 1 195 ZX2040 2CPX042533R9999 ZXM2040 2CPX042453R9999
2 445 ZX2041 2CPX042534R9999 ZXM2041 2CPX042454R9999
3 695 ZX2042 2CPX042535R9999 ZXM2042 2CPX042455R9999
4 945 ZX2043 2CPX042536R9999 ZXM2043 2CPX042456R9999
5 1195 ZX2044 2CPX042537R9999 ZXM2044 2CPX042457R9999
6 1445 ZX2045 2CPX042804R9999 ZXM2045 2CPX042826R9999

12 x 10 360 1 195 ZX2052 2CPX042543R9999 ZXM2052 2CPX042463R9999
2 445 ZX2053 2CPX042544R9999 ZXM2053 2CPX042464R9999
3 695 ZX2054 2CPX042545R9999 ZXM2054 2CPX042465R9999
4 945 ZX2055 2CPX042546R9999 ZXM2055 2CPX042466R9999
5 1195 ZX2056 2CPX042547R9999 ZXM2056 2CPX042467R9999
6 1445 ZX2057 2CPX042805R9999 ZXM2057 2CPX042827R9999

20 x 5 320 1 195 ZX2058 2CPX042548R9999 ZXM2058 2CPX042468R9999
2 445 ZX2059 2CPX042549R9999 ZXM2059 2CPX042469R9999
3 695 ZX2060 2CPX042550R9999 ZXM2060 2CPX042470R9999
4 945 ZX2061 2CPX042551R9999 ZXM2061 2CPX042471R9999
5 1195 ZX2062 2CPX042552R9999 ZXM2062 2CPX042472R9999
6 1445 ZX2063 2CPX042806R9999 ZXM2063 2CPX042828R9999

30 x 5 440 1 195 ZX2070 2CPX042558R9999 ZXM2070 2CPX042478R9999
2 445 ZX2071 2CPX042559R9999 ZXM2071 2CPX042479R9999
3 695 ZX2072 2CPX042560R9999 ZXM2072 2CPX042480R9999
4 945 ZX2073 2CPX042561R9999 ZXM2073 2CPX042481R9999
5 1195 ZX2074 2CPX042562R9999 ZXM2074 2CPX042482R9999
6 1445 ZX2075 2CPX042807R9999 ZXM2075 2CPX042829R9999

30 x 10 630 1 195 ZX2076 2CPX042563R9999 ZXM2076 2CPX042483R9999
2 445 ZX2077 2CPX042564R9999 ZXM2077 2CPX042484R9999
3 695 ZX2078 2CPX042565R9999 ZXM2078 2CPX042485R9999
4 945 ZX2079 2CPX042566R9999 ZXM2079 2CPX042486R9999
5 1195 ZX2080 2CPX042567R9999 ZXM2080 2CPX042487R9999
6 1445 ZX2081 2CPX042808R9999 ZXM2081 2CPX042830R9999

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74 | > Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine — zobacz strona 8/66
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 60 mm, pionowy, M(B)R...H

MBR102H

 – Moduł bez wyposażenia na urządzenia do poziomej instalacji 
montażowych gniazd bezpieczników — zobacz niżej 
Do szyn zbiorczych 3-biegunowych — zobacz niżej

 – Odstęp między miedzianą szyną zbiorczą a osłoną: 32 mm
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZX146 
 – Prąd znamionowy (In) maks. 250 A
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej.

Wysokość Szerokość
Wysokość
wycięcia

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 1 250 1 x 134 24 120 MBR102H 2CPX041828R9999 MR102H 2CPX041412R9999

3 450 1 500 1 x 295 36 200 MBR103H 2CPX041829R9999 MR103H 2CPX041413R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 
można moduły o różnej szerokości (zobacz informacja 
o wysokości GU). 

 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Wysokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A GU mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

12 x 5 100 2 178 ZX2500 2CPX042877R9999 ZXM2500 2CPX042867R9999
3 328 ZX2501 2CPX042878R9999 ZXM2501 2CPX042868R9999
4 (2 GU + 2 GU) 478 ZX2502 2CPX042879R9999 ZXM2502 2CPX042869R9999
5 (2 GU + 3 GU) 628 ZX2503 2CPX042880R9999 ZXM2503 2CPX042870R9999
6 (3GU + 3 GU) 778 ZX2504 2CPX042881R9999 ZXM2504 2CPX042871R9999

20x5 250 2 178 ZX2505 2CPX042882R9999 ZXM2505 2CPX042872R9999
3 328 ZX2506 2CPX042883R9999 ZXM2506 2CPX042873R9999
4 (2 GU + 2 GU) 478 ZX2507 2CPX042884R9999 ZXM2507 2CPX042874R9999
5 (2 GU + 3 GU) 628 ZX2508 2CPX042885R9999 ZXM2508 2CPX042875R9999
6 (3 GU + 3 GU) 778 ZX2509 2CPX042886R9999 ZXM2509 2CPX042876R9999

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
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MBT337       

 – Moduł bez wyposażenia, przygotowany na rozłącznik 
bezpiecznikowy, skrzynkowy 160 A rozmiaru 00 
następujących marek: ABB (XLP00), bez ramki maskującej 

 – Do 3-biegunowego systemu szyn zbiorczych 320 A
 – Prąd znamionowy (In) maks. 320 A
 – Uwaga: Przy montażu rozłączników bezpiecznikowych  

za drzwiami rozdzielnicy należy uwzględnić głębokość szafy.
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności 

pożarowej, z wyjątkiem modułu MBT135 i MT135.

Wysokość Szerokość
Do  
rozłączników

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm 00 mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 1 250 1 24 200 MBT135 2CPX042452R9999 MT135 2CPX042450R9999

1 250 2 24 200 MBT136 2CPX041770R9999 MT136 2CPX041299R9999

2 500 4 48 200 MBT236 2CPX041771R9999 MT236 2CPX041300R9999

3 750 6 72 200 MBT336 2CPX041772R9999 MT336 2CPX041301R9999

4 600 1 250 4 48 200 MBT137 2CPX041773R9999 MT137 2CPX041302R9999

2 500 8 96 200 MBT237 2CPX041774R9999 MT237 2CPX041303R9999

3 750 12 144 200 MBT337 2CPX041775R9999 MT337 2CPX041304R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Rozłączniki bezpiecznikowe rozmiaru 00, M(B)T...35+36+37

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Akcesoria — zobacz strona 8/31



System paneli rozdzielczych do 850 A | 2CPC 000 186 C0201    8/31

8

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Akcesoria do modułów rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00

Artykuł Odpowiedni do modułu Szt. Typ Nr kat.

ZH311

System szyn zbiorczych 320 A 

Miedziane szyny zbiorcze 20 x 5 mm, 3-biegunowe, 

jednopoziomowe ze śrubami łączącymi M8

M(B)T136 1 ZH214 2CPX060443R9999

M(B)T236 1 ZH211 2CPX060440R9999

M(B)T336 1 ZH311 2CPX060450R9999

ZH312

System szyn zbiorczych 320 A 

Miedziane szyny zbiorcze 20 x 5 mm, 3-biegunowe, 

dwupoziomowe ze śrubami łączącymi M8

M(B)T137 1 ZH216 2CPX060445R9999

M(B)T137 5 ZH216P5 2CPX062418R9999

M(B)T237 1 ZH212 2CPX060441R9999

M(B)T337 1 ZH312 2CPX060451R9999

ZH427

Ramki maskujące 

Do rozłączników bezpiecznikowych

Kolor podobny do RAL 7035

Zgodność pod względem ochrony przed dotykiem 

IPXXC

Pojedyncza ramka maskująca 1 x M(B)T135* 1 ZH425 2CPX062952R9999

Podwójna ramka maskująca 1 x M(B)T136 * 

2 x M(B)T236 * 

2 x M(B)T137 * 

4 x M(B)T237 *

1 ZH426 2CPX062953R9999

Potrójna ramka maskująca 2 x M(B)T336 * 

4 x M(B)T337 *

1 ZH427 2CPX062954R9999

ZH430

Ramki maskujące, pełne 

Zamiast rozłącznika bezpiecznikowego

Kolor podobny do RAL 7035

Zgodność pod względem ochrony przed dotykiem 

IPXXC
Pojedyncza ramka maskująca M(B)T135 – M(B)T337 1 ZH428 2CPX062955R9999

Podwójna ramka maskująca M(B)T236 – M(B)T337 1 ZH429 2CPX062956R9999

Potrójna ramka maskująca M(B)T336 – M(B)T337 1 ZH430 2CPX062957R9999

ZX148

Płytka izolacyjna

Do montażu na niezajętych końcach szyn 

zbiorczych do rozłącznika bezpiecznikowego 

rozmiaru 00

M(B)T135 – M(B)T337 1 ZX148 2CPX044018R9999

 *Liczba sztuk na jeden w pełni wyposażony moduł
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MBT343            

 – Moduł bez wyposażenia, przygotowany na rozłącznik 
bezpiecznikowy 250 A rozmiaru 01 następujących marek: 
ABB (XLP 01), bez ramki maskującej 

 – Do 3-biegunowego systemu szyn zbiorczych
 – Prąd znamionowy (In) maks. 440 A, jeden poziom 
 – Prąd znamionowy (In) maks. 630 A, dwa poziomy 

Uwaga: Przy montażu rozłączników bezpiecznikowych  
za drzwiami rozdzielnicy należy uwzględnić głębokość szafy.

 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności 

pożarowej.         

Wysokość Szerokość
Z rozłączni-
kiem 

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm Rozmiar 1 mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

3 450 1 250 1 36 200 MBT142 2CPX041776R9999 MT142 2CPX041311R9999

2 500 2 72 200 MBT242 2CPX041777R9999 MT242 2CPX041312R9999

3 750 3 108 260 / 225 (T) MBT342 2CPX041778R9999 MT342 2CPX041313R9999

5 750 1 250 2 60 200 MBT143 2CPX041779R9999 MT143 2CPX041314R9999

2 500 4 120 260 / 225 (T) MBT243 2CPX041780R9999 MT243 2CPX041315R9999

3 750 6 180 260 / 225 (T) MBT343 2CPX041781R9999 MT343 2CPX041316R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR  |  (T) TwinLine

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Rozłączniki bezpiecznikowe rozmiaru 01, M(B)T...42+43

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Akcesoria — zobacz strona 8/33
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Akcesoria do modułów rozłączników bezpiecznikowych 
rozmiaru 01

Artykuł Zastosowanie Szt. Typ Nr kat.

ZH317

System szyn zbiorczych 440 A 

Miedziane szyny zbiorcze 30 x 5 mm, 3-biegunowe, 

jednopoziomowe ze śrubami łączącymi M10

M(B)T242 1 ZH217 2CPX060446R9999

M(B)T342 1 ZH317 2CPX060456R9999

ZH318

System szyn zbiorczych 630 A

Miedziane szyny zbiorcze 30 x 10 mm, 3-biegunowe, 

dwupoziomowe ze śrubami łączącymi M10

M(B)T243 1 ZH218 2CPX060447R9999

M(B)T343 1 ZH318 2CPX060457R9999

ZH438

Ramka maskująca

Pojedyncza ramka do rozłączników bezpiecznikowych

Kolor podobny do RAL 7035

Zgodność pod względem ochrony przed dotykiem 

IPXXC

1 x M(B)T142 * 

2 x M(B)T242 *

3 x M(B)T342 *

2 x M(B)T143 *

4 x M(B)T243 *

6 x M(B)T343 *

1 ZH438 2CPX062961R9999

ZH440

Ramka maskująca, pełna 

Ramka pojedyncza zamiast rozłącznika 

bezpiecznikowego,  kolor podobny do RAL 7035

Zgodność pod względem ochrony przed dotykiem 

IPXXC

M(B)T142 – M(B)T343 1 ZH440 2CPX062963R9999

ZX128

Płytka izolacyjna 

Do montażu na niezajętych końcach szyn zbiorczych 

do rozłącznika bezpiecznikowego rozmiaru 1

M(B)T142 – M(B)T343 1 ZX128 2CPX039128R9999

 *Liczba sztuk na jeden w pełni wyposażony moduł
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MBT345          

 – Moduł bez wyposażenia, przygotowany na rozłącznik 
bezpiecznikowy, skrzynkowy 400 A rozmiaru 2 następujących 
marek: ABB (XLP 02), bez ramki maskującej

 – Do 3-biegunowego systemu szyn zbiorczych
 – Prąd znamionowy (In) maks. 440 A, jeden poziom 
 – Prąd znamionowy (In) maks. 630 A, dwa poziomy
 – Uwaga: Przy montażu rozłączników bezpiecznikowych  

za drzwiami rozdzielnicy należy uwzględnić głębokość szafy.
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności 

pożarowej.

Wysokość Szerokość
Do rozłącz-
ników

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm 02 mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

3 450 1 250 1 36 215 MBT144 2CPX041782R9999 MT144 2CPX041323R9999

2 500 2 72 215 MBT244 2CPX041783R9999 MT244 2CPX041324R9999

3 750 3 108 260 / 225 (T) MBT344 2CPX041784R9999 MT344 2CPX041325R9999

5 750 1 250 2 60 215 MBT145 2CPX041785R9999 MT145 2CPX041326R9999

2 500 4 120 260 / 225 (T) MBT245 2CPX041786R9999 MT245 2CPX041327R9999

3 750 6 180 260 / 225 (T) MBT345 2CPX041787R9999 MT345 2CPX041328R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR  |  (T) TwinLine

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Rozłączniki bezpiecznikowe rozmiaru 02, M(B)T...44+45

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Akcesoria — zobacz strona 8/35
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Akcesoria do modułów rozłączników bezpiecznikowych 
rozmiaru 2

Artykuł Zastosowanie Szt. Typ Nr kat.

ZH317

System szyn zbiorczych 440 A 

Miedziane szyny zbiorcze 30 x 5 mm, 3-biegunowe, 

jednopoziomowe ze śrubami łączącymi M10

M(B)T244 1 ZH217 2CPX060446R9999

M(B)T344 1 ZH317 2CPX060456R9999

ZH318

System szyn zbiorczych 630 A 

Miedziane szyny zbiorcze 30 x 10 mm, 3-biegunowe, 

dwupoziomowe ze śrubami łączącymi M10

M(B)T245 1 ZH218 2CPX060447R9999

M(B)T345 1 ZH318 2CPX060457R9999

ZH448

Ramki maskujące 

Do rozłączników bezpiecznikowych

kolor podobny do RAL 7035

Zgodność pod względem ochrony przed dotykiem 

IPXXC
Pojedyncza ramka maskująca 1 x M(B)T144 *

2 x M(B)T145 *

1 ZH447 2CPX039842R9999

Pojedyncza ramka maskująca 1 x M(B)T344 *

2 x M(B)T345 *

1 ZH448 2CPX062965R9999

Podwójna ramka maskująca 1 x M(B)T244 *

1 x M(B)T344 *

2 x M(B)T245 *

2 x M(B)T345 *

1 ZH449 2CPX062966R9999

ZH442

Pełna ramka maskująca 

Ramka pojedyncza zamiast rozłącznika 

bezpiecznikowego,  kolor podobny do RAL 7035

Zgodność pod względem ochrony przed dotykiem 

IPXXC

M(B)T144 – M(B)T345 1 ZH442 2CPX062939R9999

ZX129

Płytka izolacyjna 

Do montażu na niezajętych końcach szyn zbiorczych 

do rozłącznika bezpiecznikowego rozmiaru 2

M(B)T144 – M(B)T345 1 ZX129 2CPX039129R9999

 *Liczba sztuk na jeden w pełni wyposażony moduł
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MBT350      

 – Moduł bez wyposażenia, przygotowany na rozłącznik 
bezpiecznikowy, skrzynkowy 160 A rozmiaru 00 
następujących marek: ABB (ZH413), bez ramki maskującej

 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 40 mm
 – Do poziomych szyn zbiorczych 3-biegunowych
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZB5
 – Więcej niż dwa panele: wymagany dodatkowy wspornik 

po środku
 – Prąd znamionowy (In) maks. 360 A
 – Uwaga: Przy montażu rozłączników bezpiecznikowych  

za drzwiami rozdzielnicy należy uwzględnić głębokość szafy.
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności 

pożarowej.         

Wysokość Szerokość
Do  
rozłączników

SU EDF*1 WR*2

Minimalna
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm 00 mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.
2 300 2 500 1 x 4 48 260 / 225 (T) MBT250 2CPX041788R9999 MT250 2CPX041331R9999

3 750 1 x 6 72 260 / 225 (T) MBT350 2CPX041789R9999 MT350 2CPX041332R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR  |  (T) TwinLine

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 40 mm do adaptera do rozłącznika 
rozmiaru 00, M(B)T...50

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Szyny zbiorcze — zobacz strona 8/37
> Akcesoria — zobacz strona 8/37
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 40 mm do adaptera do rozłącznika 
rozmiaru 00, M(B)T...50

 – Szyny zbiorcze do pojedynczych szaf
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można moduły o różnej szerokości.
 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Wysokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A GU mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.
12 x 15 250 2 431 ZX2002 2CPX042201R9999 ZXM2002 2CPX042301R9999

3 681 ZX2003 2CPX042202R9999 ZXM2003 2CPX042302R9999

4 931 ZX2004 2CPX042203R9999 ZXM2004 2CPX042303R9999

5 1181 ZX2005 2CPX042204R9999 ZXM2005 2CPX042304R9999

6 1431 ZX2006 2CPX042792R9999 ZXM2006 2CPX042814R9999

12 x 10 360 2 431 ZX2008 2CPX042206R9999 ZXM2008 2CPX042306R9999

3 681 ZX2009 2CPX042207R9999 ZXM2009 2CPX042307R9999

4 931 ZX2010 2CPX042208R9999 ZXM2010 2CPX042308R9999

5 1181 ZX2011 2CPX042209R9999 ZXM2011 2CPX042309R9999

6 1431 ZX2012 2CPX042793R9999 ZXM2012 2CPX042815R9999

Artykuł Zastosowanie Szt. Typ Nr kat.

ZH427

Ramki maskujące 

Do rozłączników bezpiecznikowych,  

kolor podobny do RAL 7035

zgodność pod względem ochrony przed dotykiem 

IPXXC
Pojedyncza ramka maskująca M(B)T250 – M(B)T350 1 ZH425 2CPX062952R9999

Podwójna ramka maskująca 2 x M(B)T250 * 1 ZH426 2CPX062953R9999

Potrójna ramka maskująca 2 x M(B)T350 * 1 ZH427 2CPX062954R9999

ZH430

Pełna ramka maskująca 

Zamiast rozłącznika bezpiecznikowego 

Kolor podobny do RAL 7035

Zgodność pod względem ochrony przed dotykiem 

IPXXC
Pojedyncza ramka maskująca M(B)T250 – M(B)T350 1 ZH428 2CPX062955R9999

Podwójna ramka maskująca M(B)T250 – M(B)T350 1 ZH429 2CPX062956R9999

Potrójna ramka maskująca M(B)T350 1 ZH430 2CPX062957R9999

 *Liczba sztuk na jeden w pełni wyposażony moduł

> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® — zobacz strona 8/69
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MBT351

 – Moduł bez wyposażenia, przygotowany na rozłącznik 
bezpiecznikowy 250 A rozmiaru 01: ABB, bez ramki 
maskującej 

 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 40 mm
 – Do poziomych szyn zbiorczych 3-biegunowych
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZB5
 – Więcej niż dwa panele: wymagany dodatkowy wspornik 

po środku
 – Prąd znamionowy (In) maks. 360 A
 – Uwaga: Przy montażu rozłączników bezpiecznikowych  

za drzwiami rozdzielnicy należy uwzględnić głębokość szafy.
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności 

pożarowej.

Wysokość Szerokość
Z rozłączni-
kiem

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm 1 mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 2 500 2 48 260 / 225 (T) MBT251 2CPX041790R9999 MT251 2CPX041335R9999

3 750 3 72 260 / 225 (T) MBT351 2CPX041791R9999 MT351 2CPX041336R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR  |  (T) TwinLine

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 40 mm do adaptera do rozłącznika 
rozmiaru 1, M(B)T...51

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Szyny zbiorcze — zobacz strona 8/39
> Akcesoria — zobacz strona 8/39
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 40 mm do adaptera do rozłącznika 
rozmiaru 1, M(B)T...51

 – Szyny zbiorcze do pojedynczych szaf
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można moduły o różnej szerokości. 
 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Wysokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A GU mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

12 x 5 250 2 431 ZX2002 2CPX042201R9999 ZXM2002 2CPX042301R9999

3 681 ZX2003 2CPX042202R9999 ZXM2003 2CPX042302R9999

4 931 ZX2004 2CPX042203R9999 ZXM2004 2CPX042303R9999

5 1181 ZX2005 2CPX042204R9999 ZXM2005 2CPX042304R9999

6 1431 ZX2006 2CPX042792R9999 ZXM2006 2CPX042814R9999

12 x 10 360 2 431 ZX2008 2CPX042206R9999 ZXM2008 2CPX042306R9999

3 681 ZX2009 2CPX042207R9999 ZXM2009 2CPX042307R9999

4 931 ZX2010 2CPX042208R9999 ZXM2010 2CPX042308R9999

5 1181 ZX2011 2CPX042209R9999 ZXM2011 2CPX042309R9999

6 1431 ZX2012 2CPX042793R9999 ZXM2012 2CPX042815R9999

Artykuł Zastosowanie Szt. Typ Nr kat.

ZH438

Ramka maskująca

Pojedyncza ramka do rozłączników 

bezpiecznikowych

kolor podobny do RAL 7035

Zgodność pod względem ochrony przed dotykiem 

IPXXC

2 x M(B)T251 *

3 x M(B)T351 *

1 ZH438 2CPX062961R9999

ZH440

Ramka maskująca, pełna 

Ramka pojedyncza zamiast rozłącznika 

bezpiecznikowego,  kolor podobny do RAL 7035

Zgodność pod względem ochrony przed dotykiem 

IPXXC

M(B)T251 – M(B)T351 1 ZH440 2CPX062963R9999

 *Liczba sztuk na jeden w pełni wyposażony moduł

> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® — zobacz strona 8/69
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MBL352

 – Moduł bez wyposażenia, przygotowany na listwowy rozłącznik 
bezpiecznikowy 160 A rozmiaru 00 następujących marek: ABB  

 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 100 mm
 – Do poziomych szyn zbiorczych 3-biegunowych
 – Wyposażone w izolator typu ZX520
 – Pokrywa bez wycięcia
 – Prąd znamionowy (In) maks. 850 A
 – Aparaty (XLBM 00) należy zamówić oddzielnie
 – Uwaga: 

1. Przy montażu rozłączników bezpiecznikowych za drzwiami 
rozdzielnicy należy uwzględnić głębokość szafy.

2. Jeśli używa się centralnej szyny wsporczej lub poziomej 
poprzecznicy do bezpośrednich połączeń, możliwości użycia 
zacisku połączeniowego są ograniczone (należy zaplanować 
przestrzeń do połączeń lub dodać pusty moduł).

 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej.

Wysokość Szerokość
Z rozłączni-
kiem

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy 

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm 00 mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

3 450 1 250 150 36 215 MBL152 2CPX041795R9999 ML152 2CPX041343R9999

2 500 300 72 215 MBL252 2CPX041796R9999 ML252 2CPX041344R9999

3 750 500 108 260 MBL352 2CPX041797R9999 ML352 2CPX041345R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 100 mm do listwowych rozłączników 
bezpiecznikowych rozmiaru 00, M(B)L...52

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Szyny zbiorcze — zobacz strona 8/41
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 100 mm do listwowych rozłączników 
bezpiecznikowych rozmiaru 00

Rama montażowa WR z szynami 
zbiorczymi w module

Profile montażowe EDF 
z połączeniem szyn zbiorczych

 – Jeśli używana jest rama montażowa WR, szyn zbiorczych nie można 
połączyć przelotowo z jednego modułu do następnego.

 – W przypadku ramy montażowej EDF (zobacz informacje o szerokości 
PW) możliwe są określone kombinacje w obrębie szafy.

 – Listwowe rozłączniki bezpiecznikowe rozmiaru 00 są bezpośrednio 
montowane do miedzianych szyn zbiorczych przygotowanych 
z nakrętkami wciskowymi. W tym celu wsporniki szyn zbiorczych 
są mocowane do przedniej pozycji wspornika. 

 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

30 x 10 630 1 196 ZX1120 2CPX041978R9999 ZXM1120 2CPX041588R9999

2 434 ZX1121 2CPX041979R9999 ZXM1121 2CPX041589R9999

3 684 ZX1122 2CPX041980R9999 ZXM1122 2CPX041590R9999

4 (2PW+2PW) 934 ZX1123 2CPX041981R9999 ZXM1123 2CPX041591R9999

5 (3 PW +2 PW) 1184 ZX1124 2CPX041982R9999 ZXM1124 2CPX041592R9999

6 (3 PW + 3 PW) 1434 ZX1125 2CPX042809R9999 ZXM1125 2CPX042831R9999

40 x 10 850 1 184 ZX1126 2CPX041984R9999 ZXM1126 2CPX041594R9999

2 446 ZX1127 2CPX041985R9999 ZXM1127 2CPX041595R9999

3 684 ZX1128 2CPX041986R9999 ZXM1128 2CPX041596R9999

4 (2PW+2PW) 935 ZX1129 2CPX041987R9999 ZXM1129 2CPX041597R9999

5 (3 PW+2PW) 1184 ZX1130 2CPX041988R9999 ZXM1130 2CPX041598R9999

6 (3PW+3PW)  1443  ZX1131 2CPX042810R9999 ZXM1131 2CPX042832R9999

Miedziana szyna 
zbiorcza A

Miedziana szyna 
zbiorcza B

Rama montażowa WR z połączeniem szyn zbiorczych

 – W przypadku ramy montażowej WR (zobacz informacje 
o szerokości PW) możliwe są określone kombinacje z użyciem 
ciągłych szyn zbiorczych A w obrębie szafy.

 – W obrębie modułu listwowe rozłączniki bezpiecznikowe 
rozmiaru 00 są bezpośrednio montowane do miedzianych szyn 
zbiorczych B przygotowanych z nakrętkami wciskowymi.  
W tym celu wsporniki szyn zbiorczych są mocowane do przedniej 
pozycji wspornika. 

 – Trzy miedziane szyny zbiorcze A i B wymagane są na jeden moduł.

Miedziana szyna zbiorcza A, ciągła

30 x 10 630 1 184 ZX2025 2CPX042220R9999 ZXM2025 2CPX042320R9999

2 434 ZX2026 2CPX042221R9999 ZXM2026 2CPX042321R9999

3 684 ZX2027 2CPX042222R9999 ZXM2027 2CPX042322R9999

4 (2PW+2PW) 934 ZX2028 2CPX042223R9999 ZXM2028 2CPX042323R9999

5 (3PW+2PW) 1184 ZX2029 2CPX042224R9999 ZXM2029 2CPX042324R9999

6 (3PW+3PW) ZX2030 2CPX042796R9999 ZXM2030 2CPX042818R9999

40 x 10 850 1 184 ZX2031 2CPX042225R9999 ZXM2031 2CPX042325R9999

2 434 ZX2032 2CPX042226R9999 ZXM2032 2CPX042326R9999

3 684 ZX2033 2CPX042227R9999 ZXM2033 2CPX042327R9999

4 (2PW+2PW) 934 ZX2034 2CPX042228R9999 ZXM2034 2CPX042328R9999

5 (3PW+2PW) 1184 ZX2035 2CPX042229R9999 ZXM2035 2CPX042329R9999

6 (3PW+3PW) 1443 ZX2036 2CPX042797R9999 ZXM2036 2CPX042819R9999

Miedziana szyna zbiorcza B do montażu listwowych rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00

30 x 10 630 1 150 ZX1170 2CPX042342R9999 ZXM1170 2CPX042348R9999

2 400 ZX1171 2CPX042343R9999 ZXM1171 2CPX042349R9999

3 650 ZX1172 2CPX042344R9999 ZXM1172 2CPX042350R9999

40 x 10 850 1 150 ZX1176 2CPX042345R9999 ZXM1176 2CPX042351R9999

2 400 ZX1177 2CPX042346R9999 ZXM1177 2CPX042352R9999

3 650 ZX1178 2CPX042347R9999 ZXM1178 2CPX042353R9999

> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® — zobacz strona 8/70
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 185 mm do rozłączników bezpiecznikowych, 
M(B)L...21-300B

MBL300         

 – Moduł bez wyposażenia listwowe na rozłączniki 
bezpiecznikowe 160–630 A rozmiaru od 00 do 3 
następujących marek: ABB (XLBM)

 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 185 mm
 – Do poziomych szyn zbiorczych 3-biegunowych
 – Wyposażone w izolator ZX522
 – Pokrywa bez wycięcia
 – Prąd znamionowy (In) maks. 850 A
 – Uwaga: Należy zaplanować przestrzeń do połączeń lub 

na dodatkowy pusty moduł przy montażu listwowych 
rozłączników bezpiecznikowych za drzwiami rozdzielnicy 
uwzględnić głębokość szafy.

 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej.

Wysokość Szerokość

Konfiguracja SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

5 750 1 250 150 60 260 MBL100 2CPX041798R9999 ML100 2CPX041349R9999

2 500 400 120 260 MBL200 2CPX041799R9999 ML200 2CPX041350R9999

3 750 600 180 260 MBL300 2CPX041800R9999 ML300 2CPX041351R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Szyny zbiorcze — zobacz strona 8/43
> Rozłączniki bezpiecznikowe — zobacz strona 8/43
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 185 mm do rozłączników bezpiecznikowych, 
M(B)L...21-300B

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 185 mm do rozłączników bezpiecznikowych

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 
można moduły o różnej szerokości.

 – Z nakrętkami wciskowymi do podłączenia rozłączników 
bezpiecznikowych

 – Przy szerokości co najmniej trzech kolumn nakrętki wciskowe 
określają kolejność modułów (zobacz informacje o szerokości 
PW).

 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

30 x 10 630 1 196 ZX1120 2CPX041978R9999 ZXM1120 2CPX041588R9999

2 434 ZX1121 2CPX041979R9999 ZXM1121 2CPX041589R9999

3 684 ZX1122 2CPX041980R9999 ZXM1122 2CPX041590R9999

4 (2PW+2PW) 934 ZX1123 2CPX041981R9999 ZXM1123 2CPX041591R9999

5 (3PW+2PW) 1184 ZX1124 2CPX041982R9999 ZXM1124 2CPX041592R9999

6 (3PW+3PW) 1434 ZX1125 2CPX042809R9999 ZXM1125 2CPX042831R9999

40 x 10 850 1 184 ZX1126 2CPX041984R9999 ZXM1126 2CPX041594R9999

2 446 ZX1127 2CPX041985R9999 ZXM1127 2CPX041595R9999

3 684 ZX1128 2CPX041986R9999 ZXM1128 2CPX041596R9999

4 (2PW+2PW) 935 ZX1129 2CPX041987R9999 ZXM1129 2CPX041597R9999

5 (3PW+2PW) 1184 ZX1130 2CPX041988R9999 ZXM1130 2CPX041598R9999

6 (3PW+3PW) 1434 ZX1131 2CPX042810R9999 ZXM1131 2CPX042832R9999

> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® — zobacz strona 8/71
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
System szyn zbiorczych 185 mm do rozłączników 
bezpiecznikowych, M(B)L...5

MBL35

 – Moduł bez wyposażenia na rozłączniki bezpiecznikowe 
160–630 A rozmiaru od 00 do 3

 – Do marek: ABB SlimLine SlimLine XR*3

 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 185 mm
 – Do poziomych szyn zbiorczych 3-biegunowych — zobacz niżej 
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych (ZX523)
 – Pokrywa bez wycięcia
 – Prąd znamionowy (In) maks. 850 A
 – Uwaga: Należy zaplanować przestrzeń do połączeń lub pusty 

moduł i przy montażu rozłączników bezpiecznikowych za 
układem zamknięcia uwzględnić głębokość szafy.

 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej.

Wysokość Szerokość
Szerokość 
użyteczna

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

5 750 2 500 400 120 625 MBL25 2CPX041801R9999 ML25 2CPX041368R9999

3 750 600 180 625 MBL35 2CPX041802R9999 ML35 2CPX041369R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR  | *3 Jean Müller Sasil na życzenie

 – Szyny zbiorcze do pojedynczych szaf
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można moduły o różnej szerokości.
 – Z kołkami blokującymi do przymocowania do szyn zbiorczych.
 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

40 x 10 850 2 478 ZX1032 2CPX041901R9999 ZXM1032 2CPX041511R9999

3 728 ZX1033 2CPX041902R9999 ZXM1033 2CPX041512R9999

4 978 ZX1034 2CPX041903R9999 ZXM1034 2CPX041513R9999

5 1228 ZX1035 2CPX041904R9999 ZXM1035 2CPX041514R9999

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
> Szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® — zobacz strona 8/72
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MBH250

 – Moduł bez wyposażenia do selektywnych wyłączników 
głównych, ABB S700 / S750

 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 40 mm
 – Do poziomych szyn zbiorczych 4-biegunowych — zobacz niżej 
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZB5
 – Więcej niż dwa panele: wymagany dodatkowy wspornik 

po środku
 – Pokrywy z wycięciem
 – Pozostała szczelina musi zostać zamknięta zaślepkami.
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Moduły MBH350 i MH350 nie nadają się do szaf 

o podwyższonej odporności pożarowej.

Wysokość Szerokość Wycięcie

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 1 250 105 24 200 MBH150 2CPX041792R9999 MH150 2CPX041337R9999

2 500 210/105 48 200 MBH250 2CPX041793R9999 MH250 2CPX041338R9999

3 750 315/210 72 200 MBH350 2CPX041794R9999 MH350 2CPX041339R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Moduły systemu szyn zbiorczych 40 mm do wyłączników 
S700 i S750, M(B)H

MBH251

 – Moduł bez wyposażenia do selektywnych wyłączników głównych
 – Do 1- lub 3-biegunowego aparatu ABB S750 (szerokość na biegun 

27 mm)
 – W przypadku w pełni wyposażonych modułów o szerokości 

1 kolumny zasilanie zrealizowane jest bezpośrednio przez 
selektywny wyłącznik główny przy maksymalnym przekroju 
połączenia 35 mm²/maks. 100 A

 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 40 mm
 – Do poziomych szyn zbiorczych 4-biegunowych — zobacz niżej 
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZB5 
 – Więcej niż dwa panele: wymagany dodatkowy wspornik po środku
 – Pokrywy z wycięciem
 – Pozostała szczelina musi zostać zamknięta zaślepkami.
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Moduły MBH351 i MH350 nie nadają się do  

szaf o podwyższonej odporności pożarowej.

2 300 1 250 161 24 200 MBH151 2CPX042031R9999 MH151 2CPX042026R9999

2 500 161/161 48 200 MBH251 2CPX042032R9999 MH251 2CPX042027R9999

3 750 322/242 72 200 MBH351 2CPX042033R9999 MH351 2CPX042028R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

 – Szyny zbiorcze w obrębie modułu
 – Nie więcej niż 5 miedzianych szyn zbiorczych wymaganych 

jest na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

12 x 5 250 1 195 ZX2040 2CPX042533R9999 ZXM2040 2CPX042453R9999

2 445 ZX2041 2CPX042534R9999 ZXM2041 2CPX042454R9999

3 695 ZX2042 2CPX042535R9999 ZXM2042 2CPX042455R9999
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MBA290T

 – Moduł bez wyposażenia, ABB, do montażu, 
Tmax T1 / XT1, 3-/4-biegunowy, (76,2 mm/101,2 mm) 
Tmax T2, 3-/4-biegunowy, (90 mm/120 mm) 
Tmax T3-/XT3, 3-/4-biegunowy, (105 mm/140 mm)

 – Maskownica z wycięciem; pozostała szczelina musi zostać 
zamknięta zaślepkami

 – Z poprzecznicą montażową i nakrętkami ślizgowymi M4
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej, 

z wyjątkiem modułu MBA190T i MA190T.

Wyso-
kość

Szero-
kość

Urządze-
nie

Wycię-
cie
Szero-
kość

Szero-
kość 
uży-
teczna

SU EDF *1 WR*2

Minimalna 
głębokość 
szafy Zestaw do samodzielnego montażu

Element niezamontowany
Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm Typ mm mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 1 250 T1-XT3 216 199 24 120*3 MBA190T 2CPX041643R9999 MA190T 2CPX041120R9999

2 500 T1-XT3 421 449 48 215 MBA290T 2CPX041644R9999 MA290T 2CPX041417R9999

3 750 T1-XT3 687 699 72 260 MBA390T 2CPX041645R9999 MA390T 2CPX041418R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR| *3 W kompaktowej tablicy rozdzielczej tylko 1 x Tmax T1 obsługiwany dźwignią i maks. In do 100 A

MBA292T

 – Moduł bez wyposażenia, ABB, 
Tmax T4, 3-biegunowy, (105 mm), szerokość 1 kolumny, 
Tmax T4, 4-biegunowy, (140 mm), szerokość 2 kolumn, 
Tmax T5, 3-/4-biegunowy, (139,5 mm/186 mm), szerokość 
2 kolumn

 – Maskownica z wycięciem
 – Poprzecznica montażowa zawierająca gwintowane otwory 

montażowe
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej.

3 450 1 250 T4 - 36 215 MBA192T 2CPX041646R9999 MA192T 2CPX041121R9999

2 500 T4 - 72 215 MBA292T 2CPX041647R9999 MA292T 2CPX041122R9999

2 500 T5 - 72 215 MBA292T 2CPX041647R9999 MA292T 2CPX041122R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Moduł bez wyposażenia do wyłączników kompaktowych Tmax, 
M(B)A...T

MBA291TMBA181T

 – Moduł bez wyposażenia, ABB, do montażu, 
Tmax XT2, 3-/4-biegunowy, (90 mm/120 mm)  
Tmax XT4, 3-/4-biegunowy, (105 mm/140 mm), (maks. 250 A)

 –  Maskownice z wycięciem, szerokość 1 kolumny, 3-biegunowe, 
środkowe

 – Pokrywy bez wycięcia, szerokość 2/3 kolumn 
 – Z poprzecznicą montażową i nakrętkami ślizgowymi M4
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej, 

z wyjątkiem modułu MBA191T i MA191T. 

2 300 1 250 XT2 85 199 24 200 MBA191T 2CPX042841R9999 MA191T 2CPX042837R9999

2 500 XT2 - 449 48 215 MBA291T 2CPX042842R9999 MA291T 2CPX042838R9999

3 750 XT2 - 699 72 260 MBA391T 2CPX042843R9999 MA391T 2CPX042839R9999

3 450 1 250 XT4 101 199 36 200 MBA193T 2CPX042844R9999 MA193T 2CPX042840R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
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MBA250ALA

 – Moduł bez wyposażenia do rozłączników izolacyjnych ABB 
OT200E03P – OT630E03P

 – 3- lub 4-biegunowy 
 – Pokrywy bez wycięcia
 – Maskownica do poprzecznicy montażowej
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej, 

z wyjątkiem modułu MBA250ALA i MA250ALA. 

2 300 1 250 - 24 200 MBA250ALA 2CPX041804R9999 MA250ALA 2CPX041377R9999

3 450 2 500 - 72 260 MBA630ALA 2CPX041805R9999 MA630ALA 2CPX041378R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Rozłącznik izolacyjny OT/S750DR, moduł bez wyposażenia — 
M(B)A...ALA

MA160ALA

 – Moduł bez wyposażenia do rozłączników izolacyjnych ABB 
OT160M3 lub selektywnych wyłączników głównych ABB 
S750DR 

 – 3- lub 4-biegunowy
 – Maskownica bez wycięcia
 – Mocowanie do szyn DIN 35 x 15 mm
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

Szero-
kość uży-
teczna

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy 

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 1 250 216 24 200 MBA160ALA 2CPX041803R9999 MA160ALA 2CPX041376R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Uniwersalne moduły do aparatów, M(B)A...A /połączenie kablowe

MBA630A

 – Moduł bez wyposażenia, uniwersalny do różnych urządzeń
 – Maskownica bez wycięcia
 – Ze wspornikami głębokościowymi do płynnej regulacji
 – Mocowanie urządzeń nakrętkami wciskowymi M4, M5 i M6
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności 

pożarowej, z wyjątkiem modułu MBA250A i MA250A.
 – Moduł MBA630A i MA630A przeznaczony do montażu 

rozłączników OT315/OT400

Wysokość Szerokość
Szerokość 
użyteczna

Głębokość 
użyteczna

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość 
szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

2 300 1 250 170 135 24 120 MBA250A 2CPX041807R9999 MA250A 2CPX041387R9999

3 450 2 500 420 153 72 215 MBA630A 2CPX041808R9999 MA630A 2CPX041388R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

MBA800A

 – Moduł bez wyposażenia, uniwersalny do różnych urządzeń
 – Maskownica bez wycięcia
 – Ze wspornikami głębokościowymi do płynnej regulacji
 – Mocowanie urządzeń nakrętkami wciskowymi M4, M5 i M6
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności 

pożarowej.
 – Moduł MBA800A i MA800A przeznaczony do montażu 

rozłączników OT630/OT800

4 600 2 500 420 161 96 325 / 275 (T) MBA800A 2CPX041806R9999 MA800A 2CPX041389R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR  |  (T) TwinLine

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74

MBV281

 – Do połączenia kablowego między modułem a drzwiami szafy 
rozdzielczej

 – Maskownica z wycięciem do podłączenia kabla
 – Z szyną DIN i tuleją izolacyjną 
 – Z akcesoriami do przymocowania tulei do modułu i drzwi 

szafy rozdzielczej
 – Należy uwzględnić pozycję zawiasów drzwi
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.
 – Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności 

pożarowej.

Wysokość Szerokość
Średnica 
tulei

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

1 150 1 250 M20 12 225 MBV180 2CPX041815R9999 MV180 2CPX041396R9999

1 250 M32 12 225 MBV181 2CPX041816R9999 MV181 2CPX041397R9999

1 250 M40 12 225 MBV182 2CPX041817R9999 MV182 2CPX041398R9999

2 500 M32 12 225 MBV281 2CPX041818R9999 MV281 2CPX041399R9999

2 500 M40 12 225 MBV282 2CPX041819R9999 MV282 2CPX041400R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR  |  (T) TwinLine
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Aparaty pomiarowe/oświetlenie szafy rozdzielczej — M(B)U

MBU257

 – Moduł bez wyposażenia, przygotowany na cztery aparaty 
o wymiarach 96 x 96 mm

 – Poziomy układ aparatów
 – Maskownica z wycięciem
 – Mocowanie do poprzecznicy montażowej
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

1 150 2 500 24 260 / 225 (T) MBU257 2CPX041809R9999 MU257 2CPX041390R9999

3 750 36 260 / 225 (T) MBU357 2CPX041810R9999 MU357 2CPX041391R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR  |  (T) TwinLine

MBU270

 – Moduł wyposażony w oświetlenie szafy rozdzielczej
 – Maskownica z wycięciem z lewej strony na urządzenia moco-

wane na szynie DIN, 7 SU — M(B)U270 i 8 SU — M(B)U370
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość Oświetlenie

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm W mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

1 150 2 500 8 24 200 MBU270 2CPX041813R9999 MU270 2CPX041394R9999

3 750 13 36 200 MBU370 2CPX041814R9999 MU370 2CPX041395R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

MBU158

 – Moduł bez wyposażenia, przygotowany na cztery aparaty 
o wymiarach 96 x 96 mm

 – Kompaktowy układ aparatów
 – Do wysokości 450 mm plus dodatkowa szyna DIN 

do urządzeń mocowanych na szynie DIN, 12 SU
 – Maskownica z wycięciem
 – Mocowanie do poprzecznicy montażowej
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

2 300 1 250 24 260 / 225 (T) MBU157 2CPX041811R9999 MU157 2CPX041392R9999

3 450 1 250 36 260 / 225 (T) MBU158 2CPX041812R9999 MU158 2CPX041393R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR  |  (T) TwinLine

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny do mocowania kabli, M(B)F...83+84

MBF283

 – Z szyną do mocowania kabli w celu ograniczenia 
naprężenia kabli

 – Z szyną do mocowania kabli na zaciski kablowe — 
zobacz niżej

 – Maskownica bez wycięcia
 – Do szaf o głębokości do 275 mm
 – Szyna do mocowania przewodów z płynną regulacją 

głębokości z użyciem wspornika głębokościowego ZW59
 – Głębokość użyteczna: od 87 do 142 mm
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

1 150 1 250 12 200 MBF183 2CPX041822R9999 MF183 2CPX041403R9999

2 500 24 200 MBF283 2CPX041823R9999 MF283 2CPX041404R9999

3 750 36 200 MBF383 2CPX041824R9999 MF383 2CPX041405R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

MBF284

 – Z szyną do mocowania kabli w celu ograniczenia 
naprężenia kabli

 – Z szyną do mocowania kabli na zaciski kablowe — 
zobacz niżej

 – Maskownica bez wycięcia
 – Do szaf o głębokości do 425 mm
 – Szyna do mocowania przewodów z płynną regulacją 

głębokości z użyciem wspornika głębokościowego ZW79
 – Głębokość użyteczna: od 122 do 177 mm
 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

1 150 1 250 12 325 MBF184 2CPX041846R9999 MF184 2CPX041466R9999

2 500 24 325 MBF284 2CPX041847R9999 MF284 2CPX041467R9999

3 750 36 325 MBF384 2CPX041848R9999 MF384 2CPX041468R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Zacisk kablowy

Do szyn do mocowania kabli

Od 22 do 28 mm 1 ZK143 2CPX060005R9999

10 ZK143P10 2CPX062728R9999

Od 40 do 46 mm 1 ZK144 2CPX060006R9999

10 ZK144P10 2CPX062729R9999

Od 64 do 70 mm 1 ZK145 2CPX060007R9999

10 ZK145P10 2CPX062730R9999

Płyty końcowe do zacisków kablowych

Do ZK143 100 ZK1431P100 2CPX060251R9999

Do ZK144 100 ZK1441P100 2CPX060252R9999

Do ZK145 50 ZK1451P50 2CPX060253R9999

ZK143

ZK1431P100

> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74
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> Ramy montażowe — zobacz strona 8/74

Artykuł

Wysokość 

Szt. Typ Nr kat.GU OH mm
Przegrody pionowe z tworzywa sztucznego

Nieodporne na łuk, osłona przed następnym modułem, 

panelem rozdzielczym, panelem licznikowym; przegrodę 

wkłada się we wspornik pokrywy następnego modułu.

Kolor podobny do RAL 7035

3 00 450 1 ZX69 2CPX039069R9999

ZX70

4 0 600 1 ZX70 2CPX039070R9999
6 2 900 1 ZX72 2CPX039072R9999

MBZ160 MBZ161

 – Do liczników z mocowaniem trzypunktowym do modułu pola 
pomiarowego

 – Z częściami górnymi, częścią górną i dolną
 – Następujące przegrody mogą okazać się potrzebne: jeden 

poziom ZX70,  
dwa poziomy ZX72 — zobacz niżej

 – Ramę montażową należy zamawiać oddzielnie.

Wysokość Szerokość

SU EDF*1 WR*2

Minimalna 
głębokość szafy

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm PW mm mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

3 450 1 250 36 260 / 225 (T) MBZ160 2CPX041820R9999 MZ160 2CPX041401R9999

5 750 1 250 60 260 / 225 (T) MBZ161 2CPX041821R9999 MZ161 2CPX041402R9999

*1  Moduł na ramę montażową EDF  |  *2 Moduł na ramę montażową WR  |  (T) TwinLine

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Licznik z mocowaniem trzypunktowym i licznik EDS
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Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna 
zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można moduły o różnej szerokości.
 – Szyny zbiorcze do łączenia szaf (miedziana szyna zbiorcza 

A1/A2) dostarczane są z miedzianymi elementami 
transportowymi i elementami mocującymi przymocowanymi 
od strony połączenia. 

 – Jeden łącznik (miedziana szyna zbiorcza C) jest wymagany 
na połączenie szyn zbiorczych.

 – Uwaga: W przypadku połączeń między szafami TwinLine 
należy uwzględnić możliwe kombinacje modułów.

 – Na moduł nie można podłączyć więcej niż 4 miedzianych szyn 
zbiorczych z ramą montażową WR i nie więcej niż 5 z ramą 
montażową EDF. 

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

Miedziana szyna zbiorcza A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej lub lewej 

20 x 5 320 1 138*43 ZX2224 2CPX042630R9999 ZXM2224 2CPX042672R9999

2 388*43 ZX2225 2CPX042631R9999 ZXM2225 2CPX042673R9999

3 638*43 ZX2226 2CPX042632R9999 ZXM2226 2CPX042674R9999

4 888*43 ZX2227 2CPX042633R9999 ZXM2227 2CPX042675R9999

5 1138*43 ZX2228 2CPX042634R9999 ZXM2228 2CPX042676R9999

6 1388*43 ZX2229 2CPX042635R9999 ZXM2229 2CPX042677R9999

Miedziana szyna zbiorcza A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej i lewej 

20 x 5 320 1 43 + 95 + 43 ZX2324 2CPX042714R9999 ZXM2324 2CPX042750R9999

2 43 + 345 + 43 ZX2325 2CPX042715R9999 ZXM2325 2CPX042751R9999

3 43 + 595 + 43 ZX2326 2CPX042716R9999 ZXM2326 2CPX042752R9999

4 43 + 845 + 43 ZX2327 2CPX042717R9999 ZXM2327 2CPX042753R9999

5 43 + 1095 + 43 ZX2328 2CPX042718R9999 ZXM2328 2CPX042754R9999

6 43 + 1345 + 43 ZX2329 2CPX042719R9999 ZXM2329 2CPX042755R9999

Miedziana szyna zbiorcza C, łączniki do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej lub lewej

20 x 5 320 - 208 ZX2405 2CPX042787R9999 - - -

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TwinLine do modułów M(B)S…24 

> Możliwe kombinacje modułów przy połączeniach między szafami TwinLine — zobacz strona 8/59

Miedziana szyna zbiorcza A1
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Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna  
zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można moduły o różnej szerokości.
 – Szyny zbiorcze do łączenia szaf (miedziana szyna zbiorcza 

A1/A2) dostarczane są z miedzianymi elementami 
transportowymi i elementami mocującymi przymocowanymi 
od strony połączenia.

 – Jeden łącznik (miedziana szyna zbiorcza C) jest wymagany 
na połączenie szyn zbiorczych.

 – Uwaga: W przypadku połączeń między szafami TwinLine 
należy uwzględnić możliwe kombinacje modułów.

 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

Miedziana szyna zbiorcza A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej lub lewej

30 x 5 440 1 138*43 ZX2236 2CPX042642R9999 ZXM2236 2CPX042684R9999

2 388*43 ZX2237 2CPX042643R9999 ZXM2237 2CPX042685R9999

3 638*43 ZX2238 2CPX042644R9999 ZXM2238 2CPX042686R9999

4 888*43 ZX2239 2CPX042645R9999 ZXM2239 2CPX042687R9999

5 1138*43 ZX2240 2CPX042646R9999 ZXM2240 2CPX042688R9999

6 1388*43 ZX2241 2CPX042647R9999 ZXM2241 2CPX042689R9999

30 x 10 630 1 138*43 ZX2248 2CPX042654R9999 ZXM2248 2CPX042696R9999

2 388*43 ZX2249 2CPX042655R9999 ZXM2249 2CPX042697R9999

3 638*43 ZX2250 2CPX042656R9999 ZXM2250 2CPX042698R9999

4 888*43 ZX2251 2CPX042657R9999 ZXM2251 2CPX042699R9999

5 1138*43 ZX2252 2CPX042658R9999 ZXM2252 2CPX042700R9999

6 1388*43 ZX2253 2CPX042659R9999 ZXM2253 2CPX042701R9999

Miedziana szyna zbiorcza A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej i lewej 

30 x 5 440 1 43 + 95 + 43 ZX2336 2CPX042726R9999 ZXM2336 2CPX042762R9999

2 43 + 345 + 43 ZX2337 2CPX042727R9999 ZXM2337 2CPX042763R9999

3 43 + 595 + 43 ZX2338 2CPX042728R9999 ZXM2338 2CPX042764R9999

4 43 + 845 + 43 ZX2339 2CPX042729R9999 ZXM2339 2CPX042765R9999

5 43 + 1095 + 43 ZX2340 2CPX042730R9999 ZXM2340 2CPX042766R9999

6 43 + 1345 + 43 ZX2341 2CPX042731R9999 ZXM2341 2CPX042767R9999

30 x 10 630 1 43 + 95 + 43 ZX2348 2CPX042738R9999 ZXM2348 2CPX042774R9999

2 43 + 345 + 43 ZX2349 2CPX042739R9999 ZXM2349 2CPX042775R9999

3 43 + 595 + 43 ZX2350 2CPX042740R9999 ZXM2350 2CPX042776R9999

4 43 + 845 + 43 ZX2351 2CPX042741R9999 ZXM2351 2CPX042777R9999

5 43 + 1095 + 43 ZX2352 2CPX042742R9999 ZXM2352 2CPX042778R9999

6 43 + 1345 + 43 ZX2353 2CPX042743R9999 ZXM2353 2CPX042779R9999

Miedziana szyna zbiorcza C, łączniki do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej lub lewej 

30 x 5 440 208 ZX2407 2CPX042789R9999 - - -

30 x 10 630 208 ZX2408 2CPX042790R9999 - - -

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TwinLine do modułów M(B)S…27 

> Możliwe kombinacje modułów przy połączeniach między szafami TwinLine — zobacz strona 8/59

Miedziana szyna zbiorcza A1
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Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2
 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 

można moduły o różnej szerokości.
 – Szyny zbiorcze do łączenia szaf (miedziana szyna zbiorcza 

A1/A2) dostarczane są z miedzianymi elementami 
transportowymi i elementami mocującymi przymocowanymi 
od strony połączenia.

 – Jeden łącznik (miedziana szyna zbiorcza C) jest wymagany 
na połączenie szyn zbiorczych.

 – Uwaga: W przypadku połączeń między szafami TwinLine 
należy uwzględnić możliwe kombinacje modułów.

 – Dwie miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

Miedziana szyna zbiorcza A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej lub lewej

20 x 5 320 1 200*43 ZX2230 2CPX042636R9999 ZXM2230 2CPX042678R9999

2 450*43 ZX2231 2CPX042637R9999 ZXM2231 2CPX042679R9999

3 700*43 ZX2232 2CPX042638R9999 ZXM2232 2CPX042680R9999

4 950*43 ZX2233 2CPX042639R9999 ZXM2233 2CPX042681R9999

5 1200*43 ZX2234 2CPX042640R9999 ZXM2234 2CPX042682R9999

6 1450*43 ZX2235 2CPX042641R9999 ZXM2235 2CPX042683R9999

30 x 5 440 1 200*43 ZX2242 2CPX042648R9999 ZXM2242 2CPX042690R9999

2 450*43 ZX2243 2CPX042649R9999 ZXM2243 2CPX042691R9999

3 700*43 ZX2244 2CPX042650R9999 ZXM2244 2CPX042692R9999

4 950*43 ZX2245 2CPX042651R9999 ZXM2245 2CPX042693R9999

5 1200*43 ZX2246 2CPX042652R9999 ZXM2246 2CPX042694R9999

6 1450*43 ZX2247 2CPX042653R9999 ZXM2247 2CPX042695R9999

Miedziana szyna zbiorcza A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej i lewej

20 x 5 320 1 43 + 154 + 43 ZX2330 2CPX042720R9999 ZXM2330 2CPX042756R9999

2 43 + 404 + 43 ZX2331 2CPX042721R9999 ZXM2331 2CPX042757R9999

3 43 + 654 + 43 ZX2332 2CPX042722R9999 ZXM2332 2CPX042758R9999

4 43 + 904 + 43 ZX2333 2CPX042723R9999 ZXM2333 2CPX042759R9999

5 43 + 1154 + 43 ZX2334 2CPX042724R9999 ZXM2334 2CPX042760R9999

6 43 + 1404 + 43 ZX2335 2CPX042725R9999 ZXM2335 2CPX042761R9999

30 x 5 440 1 43 + 154 + 43 ZX2342 2CPX042732R9999 ZXM2342 2CPX042768R9999

2 43 + 404 + 43 ZX2343 2CPX042733R9999 ZXM2343 2CPX042769R9999

3 43 + 654 + 43 ZX2344 2CPX042734R9999 ZXM2344 2CPX042770R9999

4 43 + 904 + 43 ZX2345 2CPX042735R9999 ZXM2345 2CPX042771R9999

5 43 + 1154 + 43 ZX2346 2CPX042736R9999 ZXM2346 2CPX042772R9999

6 43 + 1404 + 43 ZX2347 2CPX042737R9999 ZXM2347 2CPX042773R9999

Miedziana szyna zbiorcza C, łączniki do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej lub lewej

20 x 5 320 - 149 ZX2404 2CPX042786R9999 - - -

30 x 5 440 - 149 ZX2406 2CPX042788R9999 - - -

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TwinLine do modułów  
M(B)N…74+75

> Możliwe kombinacje modułów przy połączeniach między szafami TwinLine — zobacz strona 8/59

Miedziana szyna zbiorcza A1
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TwinLine do modułów  
M(B)N...62+63

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna 
zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2

 – Używając ciągłych miedzianych szyn zbiorczych, w jednej 
szafie umieścić można moduły o różnej szerokości.

 – Miedziane szyny zbiorcze do łączenia szaf (miedziana szyna 
zbiorcza A1/A2) dostarczane są z miedzianymi elementami 
transportowymi i elementami mocującymi przymocowanymi 
od strony połączenia.

 – Jeden łącznik (miedziana szyna zbiorcza C) jest wymagany 
na połączenie szyn zbiorczych.

 – Uwaga: W przypadku połączeń między szafami TwinLine 
należy uwzględnić możliwe kombinacje modułów. 

 – Dwie miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

Miedziana szyna zbiorcza A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej lub lewej

30 x 10 630 1 149*43 ZX2254 2CPX042660R9999 ZXM2254 2CPX042702R9999

2 399*43 ZX2255 2CPX042661R9999 ZXM2255 2CPX042703R9999

3 649*43 ZX2256 2CPX042662R9999 ZXM2256 2CPX042704R9999

4 899*43 ZX2257 2CPX042663R9999 ZXM2257 2CPX042705R9999

5 1149*43 ZX2258 2CPX042664R9999 ZXM2258 2CPX042706R9999

6 1399*43 ZX2259 2CPX042665R9999 ZXM2259 2CPX042707R9999

Miedziana szyna zbiorcza A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej i lewej

30 x 10 630 1 43 + 95 + 43 ZX2348 2CPX042738R9999 ZXM2348 2CPX042774R9999

2 43 + 345 + 43 ZX2349 2CPX042739R9999 ZXM2349 2CPX042775R9999

3 43 + 595 + 43 ZX2350 2CPX042740R9999 ZXM2350 2CPX042776R9999

4 43 + 845 + 43 ZX2351 2CPX042741R9999 ZXM2351 2CPX042777R9999

5 43 + 1095 + 43 ZX2352 2CPX042742R9999 ZXM2352 2CPX042778R9999

6 43 + 1345 + 43 ZX2353 2CPX042743R9999 ZXM2353 2CPX042779R9999

Miedziana szyna zbiorcza C, łączniki do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej lub lewej

30 x 10 630 208 ZX2408 2CPX042790R9999 - - -

> Możliwe kombinacje modułów przy połączeniach między szafami TwinLine — zobacz strona 8/59

Miedziana szyna zbiorcza A1
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Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna 
zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2
 – Używając ciągłych miedzianych szyn zbiorczych, w jednej 

szafie umieścić można moduły o różnej szerokości.
 – Miedziane szyny zbiorcze do łączenia szaf (miedziana szyna 

zbiorcza A1/A2) dostarczane są z miedzianymi elementami 
transportowymi i elementami mocującymi przymocowanymi 
od strony połączenia.

 – Jeden łącznik (miedziana szyna zbiorcza C) jest wymagany 
na połączenie szyn zbiorczych.

 – Uwaga: Do modułów z wyposażeniem MR...02B zewnętrzne 
montażowe gniazda bezpieczników mogą nie być potrzebne: 
MR102B przy połączeniu z lewej strony, 1 szt., 
MR202B przy połączeniu z lewej strony, 1 szt., 
MR302B przy połączeniu z lewej lub prawej strony, 2 szt. 
Moduły te muszą być zastąpione ramkami maskującymi 
ZA4P10 w pokrywie

 – Uwaga: W przypadku połączeń między szafami TwinLine 
należy uwzględnić możliwe kombinacje modułów.

 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

Miedziana szyna zbiorcza A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej lub lewej

20 x 5 320 1 200 + 43 ZX2230 2CPX042636R9999 ZXM2230 2CPX042678R9999

2 450 + 43 ZX2231 2CPX042637R9999 ZXM2231 2CPX042679R9999

3 700 + 43 ZX2232 2CPX042638R9999 ZXM2232 2CPX042680R9999

4 950 + 43 ZX2233 2CPX042639R9999 ZXM2233 2CPX042681R9999

5 1200 + 43 ZX2234 2CPX042640R9999 ZXM2234 2CPX042682R9999

6 1450 + 43 ZX2235 2CPX042641R9999 ZXM2235 2CPX042683R9999

30 x 5 440 1

2

3

4

5

6

200 + 43 ZX2242 2CPX042648R9999 ZXM2242 2CPX042690R9999

450 + 43 ZX2243 2CPX042649R9999 ZXM2243 2CPX042691R9999

700 + 43 ZX2244 2CPX042650R9999 ZXM2244 2CPX042692R9999

950 + 43 ZX2245 2CPX042651R9999 ZXM2245 2CPX042693R9999

1200 + 43 ZX2246 2CPX042652R9999 ZXM2246 2CPX042694R9999

1450 + 43 ZX2247 2CPX042653R9999 ZXM2247 2CPX042695R9999

Miedziana szyna zbiorcza A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej i lewej

20 x 5 320 1 43 + 154 + 43 ZX2330 2CPX042720R9999 ZXM2330 2CPX042756R9999

2 43 + 404 + 43 ZX2331 2CPX042721R9999 ZXM2331 2CPX042757R9999

3 43 + 654 + 43 ZX2332 2CPX042722R9999 ZXM2332 2CPX042758R9999

4 43 + 904 + 43 ZX2333 2CPX042723R9999 ZXM2333 2CPX042759R9999

5 43 + 1154 + 43 ZX2334 2CPX042724R9999 ZXM2334 2CPX042760R9999

6 43 + 1404 + 43 ZX2335 2CPX042725R9999 ZXM2335 2CPX042761R9999

30 x 5 440 1 43 + 154 + 43 ZX2342 2CPX042732R9999 ZXM2342 2CPX042768R9999

2 43 + 404 + 43 ZX2343 2CPX042733R9999 ZXM2343 2CPX042769R9999

3 43 + 654 + 43 ZX2344 2CPX042734R9999 ZXM2344 2CPX042770R9999

4 43 + 904 + 43 ZX2345 2CPX042735R9999 ZXM2345 2CPX042771R9999

5 43 + 1154 + 43 ZX2346 2CPX042736R9999 ZXM2346 2CPX042772R9999

6 43 + 1404 + 43 ZX2347 2CPX042737R9999 ZXM2347 2CPX042773R9999

Miedziana szyna zbiorcza C, łączniki do połączeń między szafami TwinLine od strony prawej lub lewej

20 x 5 320 - 149 ZX2404 2CPX042786R9999 - - -

30 x 5 440 - 149 ZX2406 2CPX042788R9999 - - -

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TwinLine do modułów M(B)R…02

> Ramki maskujące ZA4P10 — zobacz strona 8/26
> Możliwe kombinacje modułów przy połączeniach między szafami TwinLine — zobacz strona 8/59

Miedziana szyna zbiorcza A1
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Możliwe kombinacje połączeń między szafami TwinLine

> Opis techniczny pozycji montażu ramy montażowej EDF — zobacz rozdział TwinLine, strona 5/54
> Opis techniczny pozycji montażu ramy montażowej WR — zobacz rozdział TwinLine, strona 5/55

Możliwe kombinacje modułów CombiLine-M przy mocowaniu do ramy montażowej EDF

Typ modułu M(B)S…24  
(5-biegunowy*)

M(B)S…27 M(B)N…74
M(B)N…75

M(B)N…62
M(B)N…63

M(B)R…02

Głębokość 
szafy w mm 225 275 350 225 275 350 225 275 350 225 275 350 225 275 350

M(B)S…24 
(5-bieguno-
wy*)

225 +1 / 0 / -1 +1 / 0 / -1 +1 / 0 +1

275 +1 / 0 / -1 +1 / 0 / -1 +1 +1

350 +1 / 0 / -1 +1 / 0 / -1 +1 +1

M(B)S…27 225 +1 / 0 / -1 0 / -1 +1 / 0 +1

275 +1 / 0 / -1 +1 / 0 / -1 +1 +1

350 +1 / 0 / -1 +1 / 0 / -1 +1 +1

M(B)N…74
M(B)N…75

225 +1 / 0 +1 / 0 +1 / 0 +1

275 +1 +1 +1 +1

350 +1 +1 +1 +1

M(B)N…62
M(B)N…63

225

275

350

M(B)R…02 225 +1 +1 +1 +1

275 +1 +1 +1 +1

350 +1 +1 +1 +1
> Możliwe kombinacje są określone w pozycjach montażu (+1 / 0 / -1) szyny montażowej
> Głębokość szaf TwinLine-G = 225 mm / TwinLine-L = 275 mm / TwinLine-W = 350 mm
* Moduł musi być przesunięty do wewnątrz o 12,5 mm

Możliwe kombinacje modułów CombiLine-M przy mocowaniu do ramy montażowej WR

Typ modułu M(B)S…24
(4-biegunowy)

M(B)S…27 M(B)N…74
M(B)N…75

M(B)N…62
M(B)N…63

M(B)R…02

Głębokość 
szafy w mm 225 275 350 225 275 350 225 275 350 225 275 350 225 275 350

M(B)S…24 
(4-bieguno-
wy)

225 - - - -

275 -1 -1 - -1 -

350 -1 -1 - -1 -

M(B)S…27 225 - -1 - -

275 -1 -1 - -1 -

350 -1 -1 - -1 -

M(B)N…74
M(B)N…75

225 - - +1 / 0 +1

275 - - +1 - +1

350 - - +1 - +1

M(B)N…62
M(B)N…63

225

275 -1 -1 - -1 -

350 -1 -1 - -1 -

M(B)R…02 225 - - +1 +1

275 - - +1 - +1

350 - - +1 - +1
> Możliwe kombinacje są określone w pozycjach montażu (+1 / 0 / -1) szyny montażowej
> Głębokość szaf TwinLine-G = 225 mm / TwinLine-L = 275 mm / TwinLine-W = 350 mm
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine® do modułów M(B)S…24

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 
można moduły o różnej szerokości. 

 – Jeden łącznik wymagany jest na jedno połączenie szyn 
zbiorczych do połączenia szaf.

 – Połączenie szyn zbiorczych zrealizowane jest na zewnątrz 
modułu.

 – Łącznik szyn zbiorczych do szyn miedzianych 12 x 5 mm 
i 12 x 10 mm z zaciskami przyłączeniowymi 

 – Łącznik szyn zbiorczych do szyn miedzianych 20 x 5 mm 
z nakrętkami wciskowymi i elementami mocującymi

 – Nie więcej niż 5 miedzianych szyn zbiorczych wymaganych 
jest na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

12 x 5 250 1 298 ZX1040 2CPX041906R9999 ZXM1040 2CPX041516R9999

2 548 ZX1041 2CPX041907R9999 ZXM1041 2CPX041517R9999

3 798 ZX1042 2CPX041908R9999 ZXM1042 2CPX041518R9999

4 1048 ZX1043 2CPX041909R9999 ZXM1043 2CPX041519R9999

5 1298 ZX1044 2CPX041910R9999 ZXM1044 2CPX041520R9999

12 x 10 360 1 298 ZX1046 2CPX041912R9999 ZXM1046 2CPX041522R9999

2 548 ZX1047 2CPX041913R9999 ZXM1047 2CPX041523R9999

3 798 ZX1048 2CPX041914R9999 ZXM1048 2CPX041524R9999

4 1048 ZX1049 2CPX041915R9999 ZXM1049 2CPX041525R9999

5 1298 ZX1050 2CPX041916R9999 ZXM1050 2CPX041526R9999

20 x 5 320 1 298 ZX1052 2CPX041918R9999 ZXM1052 2CPX041528R9999

2 548 ZX1053 2CPX041919R9999 ZXM1053 2CPX041529R9999

3 798 ZX1054 2CPX041920R9999 ZXM1054 2CPX041530R9999

4 1048 ZX1055 2CPX041921R9999 ZXM1055 2CPX041531R9999

5 1298 ZX1056 2CPX041922R9999 ZXM1056 2CPX041532R9999

A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej i lewej 

12 x 5 250 1 350 ZX1080 2CPX041942R9999 ZXM1080 2CPX041552R9999

2 600 ZX1081 2CPX041943R9999 ZXM1081 2CPX041553R9999

3 850 ZX1082 2CPX041944R9999 ZXM1082 2CPX041554R9999

4 1100 ZX1083 2CPX041945R9999 ZXM1083 2CPX041555R9999

5 1350 ZX1084 2CPX041946R9999 ZXM1084 2CPX041556R9999

12 x 10 360 1 350 ZX1086 2CPX041948R9999 ZXM1086 2CPX041558R9999

2 600 ZX1087 2CPX041949R9999 ZXM1087 2CPX041559R9999

3 850 ZX1088 2CPX041950R9999 ZXM1088 2CPX041560R9999

4 1100 ZX1089 2CPX041951R9999 ZXM1089 2CPX041561R9999

5 1350 ZX1090 2CPX041952R9999 ZXM1090 2CPX041562R9999

20 x 5 320 1 350 ZX1092 2CPX041954R9999 ZXM1092 2CPX041564R9999

2 600 ZX1093 2CPX041955R9999 ZXM1093 2CPX041565R9999

3 850 ZX1094 2CPX041956R9999 ZXM1094 2CPX041566R9999

4 1100 ZX1095 2CPX041957R9999 ZXM1095 2CPX041567R9999

5 1350 ZX1096 2CPX041958R9999 ZXM1096 2CPX041568R9999

C, łączniki do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

12 x 5 250 44 ZX1181 2CPX042021R9999 - - -

12 x 10 360 44 ZX1181 2CPX042021R9999 - - -

20 x 5 320 94 ZX1182 2CPX042022R9999 - - -

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna 
zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza A2

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza C

20 x 5 mm
12 x 5 mm
12 x 10 mm



System paneli rozdzielczych do 850 A | 2CPC 000 186 C0201    8/59

8

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze TriLine® do połączeń między modułami — M(B)S...27

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 
można moduły o różnej szerokości.

 – Jeden łącznik wymagany jest na jedno połączenie szyn 
zbiorczych do połączenia szaf.

 – Połączenie szyn zbiorczych zrealizowane jest na zewnątrz 
modułu.

 – Łącznik szyn zbiorczych z nakrętkami wciskowymi 
i elementami mocującymi

 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

30 x 5 440 1 298 ZX1058 2CPX041924R9999 ZXM1058 2CPX041534R9999

2 548 ZX1059 2CPX041925R9999 ZXM1059 2CPX041535R9999

3 798 ZX1060 2CPX041926R9999 ZXM1060 2CPX041536R9999

4 1048 ZX1061 2CPX041927R9999 ZXM1061 2CPX041537R9999

5 1298 ZX1062 2CPX041928R9999 ZXM1062 2CPX041538R9999

30 x 10 630 1 298 ZX1064 2CPX041930R9999 ZXM1064 2CPX041540R9999

2 548 ZX1065 2CPX041931R9999 ZXM1065 2CPX041541R9999

3 798 ZX1066 2CPX041932R9999 ZXM1066 2CPX041542R9999

4 1048 ZX1067 2CPX041933R9999 ZXM1067 2CPX041543R9999

5 1298 ZX1068 2CPX041934R9999 ZXM1068 2CPX041544R9999

A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej i lewej 

30 x 5 440 1 350 ZX1098 2CPX041960R9999 ZXM1098 2CPX041570R9999

2 600 ZX1099 2CPX041961R9999 ZXM1099 2CPX041571R9999

3 850 ZX1100 2CPX041962R9999 ZXM1100 2CPX041572R9999

4 1100 ZX1101 2CPX041963R9999 ZXM1101 2CPX041573R9999

5 1350 ZX1102 2CPX041964R9999 ZXM1102 2CPX041574R9999

30 x 10 630 1 350 ZX1104 2CPX041966R9999 ZXM1104 2CPX041576R9999

2 600 ZX1105 2CPX041967R9999 ZXM1105 2CPX041577R9999

3 850 ZX1106 2CPX041968R9999 ZXM1106 2CPX041578R9999

4 1100 ZX1107 2CPX041969R9999 ZXM1107 2CPX041579R9999

5 1350 ZX1108 2CPX041970R9999 ZXM1108 2CPX041580R9999

C, łączniki do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

30 x 5 250 94 ZX1183 2CPX042023R9999 - - -

30 x 10 360 94 ZX1184 2CPX042024R9999 - - -

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza A2

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna 
zbiorcza C
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine® do modułów M(B)S...31

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 
można moduły o różnej szerokości.

 – Jeden łącznik wymagany jest na jedno połączenie szyn 
zbiorczych do połączenia szaf.

 – Połączenie szyn zbiorczych zrealizowane jest na zewnątrz 
modułu.

 – Łącznik szyn zbiorczych z nakrętkami wciskowymi 
i elementami mocującymi

 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

40 x 10 850 1 298 ZX1070 2CPX041936R9999 ZXM1070 2CPX041546R9999

2 548 ZX1071 2CPX041937R9999 ZXM1071 2CPX041547R9999

3 767 ZX1072 2CPX041938R9999 ZXM1072 2CPX041548R9999

4 1048 ZX1073 2CPX041939R9999 ZXM1073 2CPX041549R9999

5 1298 ZX1074 2CPX041940R9999 ZXM1074 2CPX041550R9999

A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej i lewej 

40 x 10 850 1 350 ZX1110 2CPX041972R9999 ZXM1110 2CPX041582R9999

2 600 ZX1111 2CPX041973R9999 ZXM1111 2CPX041583R9999

3 850 ZX1112 2CPX041974R9999 ZXM1112 2CPX041584R9999

4 1100 ZX1113 2CPX041975R9999 ZXM1113 2CPX041585R9999

5 1350 ZX1114 2CPX041976R9999 ZXM1114 2CPX041586R9999

C, łączniki do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

40 x 10 850 94 ZX1185 2CPX042025R9999 - - -

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna 
zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2



System paneli rozdzielczych do 850 A | 2CPC 000 186 C0201    8/61

8

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine® do modułów M(B)N...69

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 
można moduły o różnej szerokości.

 – Jeden łącznik wymagany jest na jedno połączenie szyn 
zbiorczych do połączenia szaf.

 – Połączenie szyn zbiorczych zrealizowane jest na zewnątrz 
modułu.

 – Łącznik szyn zbiorczych z nakrętkami wciskowymi 
i elementami mocującymi

 – Dwie miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej

12 x 5 250 1 277 ZX2094 2CPX042578R9999 ZXM2094 2CPX042498R9999

2 527 ZX2095 2CPX042579R9999 ZXM2095 2CPX042499R9999

3 777 ZX2096 2CPX042580R9999 ZXM2096 2CPX042500R9999

4 1027 ZX2097 2CPX042581R9999 ZXM2097 2CPX042501R9999

5 1277 ZX2098 2CPX042582R9999 ZXM2098 2CPX042502R9999

20 x 5 320 1 277 ZX2112 2CPX042593R9999 ZXM2112 2CPX042513R9999

2 527 ZX2113 2CPX042594R9999 ZXM2113 2CPX042514R9999

3 777 ZX2114 2CPX042595R9999 ZXM2114 2CPX042515R9999

4 1027 ZX2115 2CPX042596R9999 ZXM2115 2CPX042516R9999

5 1277 ZX2116 2CPX042597R9999 ZXM2116 2CPX042517R9999

A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej i lewej 

12 x 5 250 1 350 ZX1080 2CPX041942R9999 ZXM1080 2CPX041552R9999

2 600 ZX1081 2CPX041943R9999 ZXM1081 2CPX041553R9999

3 850 ZX1082 2CPX041944R9999 ZXM1082 2CPX041554R9999

4 1100 ZX1083 2CPX041945R9999 ZXM1083 2CPX041555R9999

5 1350 ZX1084 2CPX041946R9999 ZXM1084 2CPX041556R9999

20 x 5 320 1 350 ZX1092 2CPX041954R9999 ZXM1092 2CPX041564R9999

2 600 ZX1093 2CPX041955R9999 ZXM1093 2CPX041565R9999

3 850 ZX1094 2CPX041956R9999 ZXM1094 2CPX041566R9999

4 1100 ZX1095 2CPX041957R9999 ZXM1095 2CPX041567R9999

5 1350 ZX1096 2CPX041958R9999 ZXM1096 2CPX041568R9999

C, łączniki do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

12 x 5 250 94 ZX1180 2CPX042020R9999 - - -

20 x 5 320 94 ZX1182 2CPX042022R9999 - - -

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine® do modułów M(B)
N...74+75

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 
można moduły o różnej szerokości.

 – Jeden łącznik wymagany jest na jedno połączenie szyn 
zbiorczych do połączenia szaf.

 – Połączenie szyn zbiorczych zrealizowane jest na zewnątrz 
modułu.

 – Łącznik szyn zbiorczych z nakrętkami wciskowymi 
i elementami mocującymi

 – Dwie miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej

30 x 5 440 1 298 ZX1058 2CPX041924R9999 ZXM1058 2CPX041534R9999

2 548 ZX1059 2CPX041925R9999 ZXM1059 2CPX041535R9999

3 798 ZX1060 2CPX041926R9999 ZXM1060 2CPX041536R9999

4 1048 ZX1061 2CPX041927R9999 ZXM1061 2CPX041537R9999

5 1298 ZX1062 2CPX041928R9999 ZXM1062 2CPX041538R9999

A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej i lewej 

30 x 5 440 1 350 ZX1098 2CPX041960R9999 ZXM1098 2CPX041570R9999

2 600 ZX1099 2CPX041961R9999 ZXM1099 2CPX041571R9999

3 850 ZX1100 2CPX041962R9999 ZXM1100 2CPX041572R9999

4 1100 ZX1101 2CPX041963R9999 ZXM1101 2CPX041573R9999

5 1350 ZX1102 2CPX041964R9999 ZXM1102 2CPX041574R9999

C, łączniki do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej

30 x 5 250 94 ZX1183 2CPX042023R9999 - - -

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna 
zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine® do modułów M(B)
N...62+63

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 
można moduły o różnej szerokości.

 – Jeden łącznik wymagany jest na jedno połączenie szyn 
zbiorczych do połączenia szaf.

 – Połączenie szyn zbiorczych zrealizowane jest na zewnątrz 
modułu.

 – Łącznik szyn zbiorczych z nakrętkami wciskowymi 
i elementami mocującymi

 – Dwie miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej

30 x 10 630 1 253 ZX2130 2CPX042608R9999 ZXM2130 2CPX042528R9999

2 503 ZX2131 2CPX042609R9999 ZXM2131 2CPX042529R9999

3 753 ZX2132 2CPX042610R9999 ZXM2132 2CPX042530R9999

4 1003 ZX2133 2CPX042611R9999 ZXM2133 2CPX042531R9999

5 1253 ZX2134 2CPX042612R9999 ZXM2134 2CPX042532R9999

A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej i lewej

30 x 10 630 1 350 ZX1104 2CPX041966R9999 ZXM1104 2CPX041576R9999

2 600 ZX1105 2CPX041967R9999 ZXM1105 2CPX041577R9999

3 850 ZX1106 2CPX041968R9999 ZXM1106 2CPX041578R9999

4 1100 ZX1107 2CPX041969R9999 ZXM1107 2CPX041579R9999

5 1350 ZX1108 2CPX041970R9999 ZXM1108 2CPX041580R9999

C, łączniki do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej

30 x 10 360 94 ZX1184 2CPX042024R9999 - - -

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna 
zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine® do modułów M(B)R...03

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 
można moduły o różnej szerokości. 

 – Jeden łącznik wymagany jest na jedno połączenie szyn 
zbiorczych do połączenia szaf.

 – Połączenie szyn zbiorczych zrealizowane jest na zewnątrz 
modułu.

 – Łącznik szyn zbiorczych do szyn miedzianych 12 x 5 mm 
i 12 x 10 mm z zaciskami przyłączeniowymi 

 – Łącznik szyn zbiorczych do szyn miedzianych 20 x 5 mm 
z nakrętkami wciskowymi i elementami mocującymi

 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

12 x 5 250 1 272 ZX2088 2CPX042573R9999 ZXM2088 2CPX042493R9999

2 522 ZX2089 2CPX042574R9999 ZXM2089 2CPX042494R9999

3 772 ZX2090 2CPX042575R9999 ZXM2090 2CPX042495R9999

4 1022 ZX2091 2CPX042576R9999 ZXM2091 2CPX042496R9999

5 1272 ZX2092 2CPX042577R9999 ZXM2092 2CPX042497R9999

12 x 10 360 1 272 ZX2100 2CPX042583R9999 ZXM2100 2CPX042503R9999

2 522 ZX2101 2CPX042584R9999 ZXM2101 2CPX042504R9999

3 772 ZX2102 2CPX042585R9999 ZXM2102 2CPX042505R9999

4 1022 ZX2103 2CPX042586R9999 ZXM2103 2CPX042506R9999

5 1272 ZX2104 2CPX042587R9999 ZXM2104 2CPX042507R9999

20 x 5 320 1 272 ZX2106 2CPX042588R9999 ZXM2106 2CPX042508R9999

2 522 ZX2107 2CPX042589R9999 ZXM2107 2CPX042509R9999

3 772 ZX2108 2CPX042590R9999 ZXM2108 2CPX042510R9999

4 1022 ZX2109 2CPX042591R9999 ZXM2109 2CPX042511R9999

5 1272 ZX2110 2CPX042592R9999 ZXM2110 2CPX042512R9999

30 x 5 440 1 272 ZX2118 2CPX042598R9999 ZXM2118 2CPX042518R9999

2 522 ZX2119 2CPX042599R9999 ZXM2119 2CPX042519R9999

3 772 ZX2120 2CPX042600R9999 ZXM2120 2CPX042520R9999

4 1022 ZX2121 2CPX042601R9999 ZXM2121 2CPX042521R9999

5 1272 ZX2122 2CPX042602R9999 ZXM2122 2CPX042522R9999

30 x 10 630 1 272 ZX2124 2CPX042603R9999 ZXM2124 2CPX042523R9999

2 522 ZX2125 2CPX042604R9999 ZXM2125 2CPX042524R9999

3 772 ZX2126 2CPX042605R9999 ZXM2126 2CPX042525R9999

4 1022 ZX2127 2CPX042606R9999 ZXM2127 2CPX042526R9999

5 1272 ZX2128 2CPX042607R9999 ZXM2128 2CPX042527R9999

 > A2, szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine od strony prawej i lewej — zobacz następna strona

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2

20 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 10 mm

12 x 5 mm
12 x 10 mm
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine® do modułów M(B)R...03

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 
można moduły o różnej szerokości.

 – Jeden łącznik wymagany jest na jedno połączenie szyn 
zbiorczych do połączenia szaf.

 – Połączenie szyn zbiorczych zrealizowane jest na zewnątrz 
modułu.

 – Łącznik szyn zbiorczych do szyn miedzianych 12 x 5 mm 
i 12 x 10 mm z zaciskami przyłączeniowymi 

 – Łącznik szyn zbiorczych do szyn miedzianych 20 x 5 mm 
z nakrętkami wciskowymi i elementami mocującymi

 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

12 x 5 250 1 350 ZX1080 2CPX041942R9999 ZXM1080 2CPX041552R9999

2 600 ZX1081 2CPX041943R9999 ZXM1081 2CPX041553R9999

3 850 ZX1082 2CPX041944R9999 ZXM1082 2CPX041554R9999

4 1100 ZX1083 2CPX041945R9999 ZXM1083 2CPX041555R9999

5 1350 ZX1084 2CPX041946R9999 ZXM1084 2CPX041556R9999

12 x 10 360 1 350 ZX1086 2CPX041948R9999 ZXM1086 2CPX041558R9999

2 600 ZX1087 2CPX041949R9999 ZXM1087 2CPX041559R9999

3 850 ZX1088 2CPX041950R9999 ZXM1088 2CPX041560R9999

4 1100 ZX1089 2CPX041951R9999 ZXM1089 2CPX041561R9999

5 1350 ZX1090 2CPX041952R9999 ZXM1090 2CPX041562R9999

20 x 5 320 1 350 ZX1092 2CPX041954R9999 ZXM1092 2CPX041564R9999

2 600 ZX1093 2CPX041955R9999 ZXM1093 2CPX041565R9999

3 850 ZX1094 2CPX041956R9999 ZXM1094 2CPX041566R9999

4 1100 ZX1095 2CPX041957R9999 ZXM1095 2CPX041567R9999

5 1350 ZX1096 2CPX041958R9999 ZXM1096 2CPX041568R9999

30 x 5 440 1 350 ZX1098 2CPX041960R9999 ZXM1098 2CPX041570R9999

2 600 ZX1099 2CPX041961R9999 ZXM1099 2CPX041571R9999

3 850 ZX1100 2CPX041962R9999 ZXM1100 2CPX041572R9999

4 1100 ZX1101 2CPX041963R9999 ZXM1101 2CPX041573R9999

5 1350 ZX1102 2CPX041964R9999 ZXM1102 2CPX041574R9999

30 x 10 630 1 350 ZX1104 2CPX041966R9999 ZXM1104 2CPX041576R9999

2 600 ZX1105 2CPX041967R9999 ZXM1105 2CPX041577R9999

3 850 ZX1106 2CPX041968R9999 ZXM1106 2CPX041578R9999

4 1100 ZX1107 2CPX041969R9999 ZXM1107 2CPX041579R9999

5 1350 ZX1108 2CPX041970R9999 ZXM1108 2CPX041580R9999

C, łączniki do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

12 x 5 250 44 ZX1181 2CPX042021R9999 - - -

12 x 10 360 44 ZX1181 2CPX042021R9999 - - -

20 x 5 320 94 ZX1182 2CPX042022R9999 - - -

30 x 5 440 94 ZX1183 2CPX042023R9999 - - -

30 x 10 630 94 ZX1184 2CPX042024R9999 - - -

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2

20 x 5 mm
30 x 5 mm
30 x 10 mm

12 x 5 mm
12 x 10 mm

Miedziana szyna zbiorcza C
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine® do modułów  
M(B)R...02(B)

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić można 
moduły o różnej szerokości.

 – Jeden łącznik wymagany jest na jedno połączenie szyn zbiorczych 
do połączenia szaf.

 – Połączenie szyn zbiorczych zrealizowane jest na zewnątrz modułu.
 – Łącznik szyn zbiorczych do szyn miedzianych 12 x 5 mm  

i 12 x 10 mm z zaciskami przyłączeniowymi 
 – Łącznik szyn zbiorczych do szyn miedzianych 20 x 5 mm 

z nakrętkami wciskowymi i elementami mocującymi
 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej

12 x 5 250 1 298 ZX1040 2CPX041906R9999 ZXM1040 2CPX041516R9999

2 548 ZX1041 2CPX041907R9999 ZXM1041 2CPX041517R9999

3 798 ZX1042 2CPX041908R9999 ZXM1042 2CPX041518R9999

4 1048 ZX1043 2CPX041909R9999 ZXM1043 2CPX041519R9999

5 1298 ZX1044 2CPX041910R9999 ZXM1044 2CPX041520R9999

20 x 5 320 1 298 ZX1052 2CPX041918R9999 ZXM1052 2CPX041528R9999

2 548 ZX1053 2CPX041919R9999 ZXM1053 2CPX041529R9999

3 798 ZX1054 2CPX041920R9999 ZXM1054 2CPX041530R9999

4 1048 ZX1055 2CPX041921R9999 ZXM1055 2CPX041531R9999

5 1298 ZX1056 2CPX041922R9999 ZXM1056 2CPX041532R9999

30 x 5 440 1 298 ZX1058 2CPX041924R9999 ZXM1058 2CPX041534R9999

2 548 ZX1059 2CPX041925R9999 ZXM1059 2CPX041535R9999

3 798 ZX1060 2CPX041926R9999 ZXM1060 2CPX041536R9999

4 1048 ZX1061 2CPX041927R9999 ZXM1061 2CPX041537R9999

5 1298 ZX1062 2CPX041928R9999 ZXM1062 2CPX041538R9999

A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej i lewej

12 x 5 250 1 350 ZX1080 2CPX041942R9999 ZXM1080 2CPX041552R9999

2 600 ZX1081 2CPX041943R9999 ZXM1081 2CPX041553R9999

3 850 ZX1082 2CPX041944R9999 ZXM1082 2CPX041554R9999

4 1100 ZX1083 2CPX041945R9999 ZXM1083 2CPX041555R9999

5 1350 ZX1084 2CPX041946R9999 ZXM1084 2CPX041556R9999

20 x 5 320 1 350 ZX1092 2CPX041954R9999 ZXM1092 2CPX041564R9999

2 600 ZX1093 2CPX041955R9999 ZXM1093 2CPX041565R9999

3 850 ZX1094 2CPX041956R9999 ZXM1094 2CPX041566R9999

4 1100 ZX1095 2CPX041957R9999 ZXM1095 2CPX041567R9999

5 1350 ZX1096 2CPX041958R9999 ZXM1096 2CPX041568R9999

30 x 5 440 1 350 ZX1098 2CPX041960R9999 ZXM1098 2CPX041570R9999

2 600 ZX1099 2CPX041961R9999 ZXM1099 2CPX041571R9999

3 850 ZX1100 2CPX041962R9999 ZXM1100 2CPX041572R9999

4 1100 ZX1101 2CPX041963R9999 ZXM1101 2CPX041573R9999

5 1350 ZX1102 2CPX041964R9999 ZXM1102 2CPX041574R9999

C, łączniki do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

12 x 5 250 44 ZX1181 2CPX042021R9999 - - -

20 x 5 320 94 ZX1182 2CPX042022R9999 - - -

30 x 5 440 94 ZX1183 2CPX042023R9999 - - -

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2

20 x 5 mm
30 x 5 mm 12 x 5 mm
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine® do modułów  
M(B)T...50+51

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić można 
moduły o różnej szerokości.

 – Jeden łącznik wymagany jest na jedno połączenie szyn zbiorczych 
do połączenia szaf.

 – Połączenie szyn zbiorczych zrealizowane jest na zewnątrz modułu.
 – Łącznik szyn zbiorczych z zaciskami przyłączeniowymi 
 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

12 x 5 250 1 298 ZX1040 2CPX041906R9999 ZXM1040 2CPX041516R9999

2 548 ZX1041 2CPX041907R9999 ZXM1041 2CPX041517R9999

3 798 ZX1042 2CPX041908R9999 ZXM1042 2CPX041518R9999

4 1048 ZX1043 2CPX041909R9999 ZXM1043 2CPX041519R9999

5 1298 ZX1044 2CPX041910R9999 ZXM1044 2CPX041520R9999

12 x 10 360 1 298 ZX1046 2CPX041912R9999 ZXM1046 2CPX041522R9999

2 548 ZX1047 2CPX041913R9999 ZXM1047 2CPX041523R9999

3 798 ZX1048 2CPX041914R9999 ZXM1048 2CPX041524R9999

4 1048 ZX1049 2CPX041915R9999 ZXM1049 2CPX041525R9999

5 1298 ZX1050 2CPX041916R9999 ZXM1050 2CPX041526R9999

A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej i lewej

12 x 5 250 1 350 ZX1080 2CPX041942R9999 ZXM1080 2CPX041552R9999

2 600 ZX1081 2CPX041943R9999 ZXM1081 2CPX041553R9999

3 850 ZX1082 2CPX041944R9999 ZXM1082 2CPX041554R9999

4 1100 ZX1083 2CPX041945R9999 ZXM1083 2CPX041555R9999

5 1350 ZX1084 2CPX041946R9999 ZXM1084 2CPX041556R9999

12 x 10 360 1 350 ZX1086 2CPX041948R9999 ZXM1086 2CPX041558R9999

2 600 ZX1087 2CPX041949R9999 ZXM1087 2CPX041559R9999

3 850 ZX1088 2CPX041950R9999 ZXM1088 2CPX041560R9999

4 1100 ZX1089 2CPX041951R9999 ZXM1089 2CPX041561R9999

5 1350 ZX1090 2CPX041952R9999 ZXM1090 2CPX041562R9999

C, łączniki do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

12 x 5 250 44 ZX1181 2CPX042021R9999 - - -

12 x 10 360 44 ZX1181 2CPX042021R9999 - - -

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza A1

Łącznik C

Miedziana szyna zbiorcza A2



8/68    2CPC 000 186 C0201 | System paneli rozdzielczych do 850 A

8

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine® do modułów  
M(B)L...52(B)

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić można 
moduły o różnej szerokości.

 – Miedziane szyny zbiorcze A1, przygotowane do połączeń między 
szafami od strony prawej albo lewej 

 – Miedziane szyny zbiorcze A2, przygotowane do połączeń między 
szafami od strony prawej oraz lewej 

 – W celu montażu rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00 
druga szyna zbiorcza B z nakrętkami wciskowymi na moduł jest 
mocowana z przodu.

 – Na jedno połączenie szyn zbiorczych do połączenia szaf wymagany 
jest jeden łącznik C.

 – Połączenie szyn zbiorczych zrealizowane jest na zewnątrz modułu.
 – Łącznik szyn zbiorczych z nakrętkami wciskowymi i elementami 

mocującymi
 – W tym celu wsporniki szyn zbiorczych są mocowane do przedniej 

pozycji wspornika.
 – Na moduł wymagane są trzy miedziane szyny zbiorcze A1/A2 i B.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej

30 x 10 630 1 298 ZX1064 2CPX041930R9999 ZXM1064 2CPX041540R9999

2 548 ZX1065 2CPX041931R9999 ZXM1065 2CPX041541R9999

3 798 ZX1066 2CPX041932R9999 ZXM1066 2CPX041542R9999

4 (2PW+2PW) 1048 ZX1067 2CPX041933R9999 ZXM1067 2CPX041543R9999

5 (3PW+2PW) 1298 ZX1068 2CPX041934R9999 ZXM1068 2CPX041544R9999

40 x 10 850 1 298 ZX1070 2CPX041936R9999 ZXM1070 2CPX041546R9999

2 548 ZX1071 2CPX041937R9999 ZXM1071 2CPX041547R9999

3 767 ZX1072 2CPX041938R9999 ZXM1072 2CPX041548R9999

4 (2PW+2PW) 1048 ZX1073 2CPX041939R9999 ZXM1073 2CPX041549R9999

5 (3PW+2PW) 1298 ZX1074 2CPX041940R9999 ZXM1074 2CPX041550R9999

A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej i lewej

30 x 10 630 1 350 ZX1104 2CPX041966R9999 ZXM1104 2CPX041576R9999

2 600 ZX1105 2CPX041967R9999 ZXM1105 2CPX041577R9999

3 850 ZX1106 2CPX041968R9999 ZXM1106 2CPX041578R9999

4 (2PW+2PW) 1100 ZX1107 2CPX041969R9999 ZXM1107 2CPX041579R9999

5 (3PW+2PW) 1350 ZX1108 2CPX041970R9999 ZXM1108 2CPX041580R9999

40 x 10 850 1 350 ZX1110 2CPX041972R9999 ZXM1110 2CPX041582R9999

2 600 ZX1111 2CPX041973R9999 ZXM1111 2CPX041583R9999

3 850 ZX1112 2CPX041974R9999 ZXM1112 2CPX041584R9999

4 (2PW+2PW) 1100 ZX1113 2CPX041975R9999 ZXM1113 2CPX041585R9999

5 (3PW+2PW) 1350 ZX1114 2CPX041976R9999 ZXM1114 2CPX041586R9999

B, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej

30 x 10 630 1 150 ZX1170 2CPX042342R9999 ZXM1170 2CPX042348R9999

2 400 ZX1171 2CPX042343R9999 ZXM1171 2CPX042349R9999

3 650 ZX1172 2CPX042344R9999 ZXM1172 2CPX042350R9999

40 x 10 850 1 150 ZX1176 2CPX042345R9999 ZXM1176 2CPX042351R9999

2 400 ZX1177 2CPX042346R9999 ZXM1177 2CPX042352R9999

3 650 ZX1178 2CPX042347R9999 ZXM1178 2CPX042353R9999

C, łączniki do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

30 x 10 630 94 ZX1184 2CPX042024R9999 - - -

40 x 10 850 94 ZX1185 2CPX042025R9999 - - -

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2

Miedziana szyna zbiorcza B

Miedziana szyna zbiorcza B

Miedziana szyna zbiorcza B
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine® do modułów  
M(B)L...21-300B

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić można 
moduły o różnej szerokości.

 – W celu montażu rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00 szyny 
zbiorcze A1 i A2 są wyposażone w nakrętki wciskowe. 

 – Jeden łącznik wymagany jest na jedno połączenie szyn zbiorczych 
do połączenia szaf.

 – Połączenie szyn zbiorczych zrealizowane jest na zewnątrz modułu.
 – Łącznik szyn zbiorczych z nakrętkami wciskowymi i elementami 

mocującymi
 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

A1, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

30 x 10 630 1 267 ZX1135 2CPX041990R9999 ZXM1135 2CPX041600R9999

2 517 ZX1136 2CPX041991R9999 ZXM1136 2CPX041601R9999

3 767 ZX1137 2CPX041992R9999 ZXM1137 2CPX041602R9999

4 (2PW+2PW) 1017 ZX1138 2CPX041993R9999 ZXM1138 2CPX041603R9999

5 (3PW+2PW) 1267 ZX1139 2CPX041994R9999 ZXM1139 2CPX041604R9999

40 x 10 850 1 267 ZX1141 2CPX041996R9999 ZXM1141 2CPX041606R9999

2 517 ZX1142 2CPX041997R9999 ZXM1142 2CPX041607R9999

3 767 ZX1143 2CPX041998R9999 ZXM1143 2CPX041608R9999

4 (2PW+2PW) 1017 ZX1144 2CPX041999R9999 ZXM1144 2CPX041609R9999

5 (3PW+2PW) 1267 ZX1145 2CPX042000R9999 ZXM1145 2CPX041610R9999

A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej i lewej 

30 x 10 630 1 350 ZX1150 2CPX042002R9999 ZXM1150 2CPX041612R9999

2 600 ZX1151 2CPX042003R9999 ZXM1151 2CPX041613R9999

3 850 ZX1152 2CPX042004R9999 ZXM1152 2CPX041614R9999

4 (2PW+2PW) 1100 ZX1153 2CPX042005R9999 ZXM1153 2CPX041615R9999

5 (3PW+2PW) ZX1154 2CPX042006R9999 ZXM1154 2CPX041616R9999

40 x 10 850 1 350 ZX1156 2CPX042008R9999 ZXM1156 2CPX041618R9999

2 600 ZX1157 2CPX042009R9999 ZXM1157 2CPX041619R9999

3 850 ZX1158 2CPX042010R9999 ZXM1158 2CPX041620R9999

4 (2PW+2PW) 1100 ZX1159 2CPX042011R9999 ZXM1159 2CPX041621R9999

5 (3PW+2PW) 1350 ZX1160 2CPX042012R9999 ZXM1160 2CPX041622R9999

C, łączniki do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej

30 x 10 630 94 ZX1184 2CPX042024R9999 - - -

40 x 10 850 94 ZX1185 2CPX042025R9999 - - -

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna zbiorcza A1

Miedziana szyna 
zbiorcza C

Miedziana szyna 
zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A2
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Szyny zbiorcze do połączeń szaf TriLine® do modułów M(B)L...5

 – Używając ciągłych szyn zbiorczych, w jednej szafie umieścić 
można moduły o różnej szerokości.

 – Jeden łącznik wymagany jest na jedno połączenie szyn 
zbiorczych do połączenia szaf.

 – Połączenie szyn zbiorczych zrealizowane jest na zewnątrz 
modułu.

 – Łącznik szyn zbiorczych z nakrętkami wciskowymi 
i elementami mocującymi

 – Trzy miedziane szyny zbiorcze wymagane są na jeden moduł.

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza In Szerokość

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

mm A PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

A1/A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

40 x 10 850 2 496 ZX1032 2CPX041901R9999 ZXM1032 2CPX041511R9999

3 746 ZX1033 2CPX041902R9999 ZXM1033 2CPX041512R9999

4 996 ZX1034 2CPX041903R9999 ZXM1034 2CPX041513R9999

5 1246 ZX1035 2CPX041904R9999 ZXM1035 2CPX041514R9999

A1/A2, szyny zbiorcze do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej i lewej 

40 x 10 850 2 496 ZX1032 2CPX041901R9999 ZXM1032 2CPX041511R9999

3 746 ZX1033 2CPX041902R9999 ZXM1033 2CPX041512R9999

4 996 ZX1034 2CPX041903R9999 ZXM1034 2CPX041513R9999

5 1246 ZX1035 2CPX041904R9999 ZXM1035 2CPX041514R9999

C, łączniki do połączeń między szafami TriLine® od strony prawej lub lewej 

40 x 10 850 165 ZX1186 2CPX042887R9999 - - -

Miedziana szyna zbiorcza A1/A2

Miedziana szyna zbiorcza A1/A2

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza C

Miedziana szyna zbiorcza A1/A2
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EDM9

 – Profil pionowy EDF
 – Ze śrubami mocującymi
 – Do montażu modułów do 400 A*

Opis

Wysokość

Szt.

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

Pionowa szyna profilowana EDF 1 150 1 ED7 2CPX041865R9999 EDM7 2CPX041455R9999

20 ED7P20 2CPX041866R9999

2 300 1 ED8 2CPX039208R9999 EDM8 2CPX041456R9999

20 ED8P20 2CPX062311R9999

3 450 1 ED9 2CPX039209R9999 EDM9 2CPX041457R9999

20 ED9P20 2CPX062312R9999

4 600 1 ED10 2CPX039210R9999 EDM10 2CPX041458R9999

20 ED10P20 2CPX062313R9999

5 750 1 ED11 2CPX039211R9999 EDM11 2CPX041459R9999

20 ED11P20 2CPX062314R9999

6 900 1 ED12 2CPX039212R9999 EDM12 2CPX041460R9999

20 ED12P20 2CPX062315R9999

7 1050 1 ED13 2CPX039213R9999 EDM13 2CPX041461R9999

20 ED13P20 2CPX062316R9999

8 1200 1 ED14 2CPX039214R9999 EDM14 2CPX041462R9999

20 ED14P20 2CPX062317R9999

9 1350 1 ED15 2CPX039215R9999 EDM15 2CPX041463R9999

20 ED15P20 2CPX062318R9999 - - -

Pionowa szyna profilowana EDF

Do utrzymywania pokryw modułów ochrony przed 

dotykiem w przypadku indywidualnej instalacji

12 1800 1 ED18 2CPX039216R9999 - - -

20 ED18P20 2CPX062325R9999 - - -

14 2100 1 ED20 2CPX039218R9999 - - -

Szafa naścienna Szafa wolnostojąca

Szyna profilowana EDF

Poprzecznica pozioma

Szyna wsporcza, centralna

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Części ram montażowych EDF

Instalacja ram montażowych EDF z użyciem poprzecznic 
poziomych
Pionowe szyny profilowane EDF są przystosowane do instalacji 
modułów. Do podłączenia paneli o różnej szerokości wymagana 
jest poprzecznica pozioma. 
Szafy naścienne TwinLine są przygotowane częściami z ramami 
montażowymi EDF. W przypadku szafy wolnostojącej TwinLine 
wymagane są: centralna szyna wsporcza i adaptery EDF (zobacz 
rozdział 6). 

*  Podane wartości odnoszą się tylko do normy DIN EN 60439-1 (VDE 0660 500).
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ED403

 – Szyny profilowane EDF do wzajemnego stabilizowania 
szyn DIN

 – W przypadku modułów o szerokości 3 kolumn zawsze 
w zakresie dostawy

Opis

Wysokość 

Szt.

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

Do modułów na urządzenia mocowane 

na szynie DIN 

Odstęp między szynami: 125 mm 

2 152 1 ED402 2CPX042615R9999 - - -

3 276 1 ED403 2CPX042616R9999 - - -

4 401 1 ED404 2CPX042617R9999 - - -

5 527 1 ED405 2CPX042618R9999 - - -

Do modułów na urządzenia mocowane 

na szynie DIN

Odstęp między szynami: 150 mm

2 177 1 ED412 2CPX042619R9999 - - -

3 327 1 ED413 2CPX042620R9999 - - -

4 477 1 ED414 2CPX042621R9999 - - -

5 627 1 ED415 2CPX042622R9999 - - -

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Części ram montażowych EDF

ED112

 – Poprzecznica pozioma do rozdzielenia paneli na górne i dolne
 – Ze śrubami mocującymi

Opis

Szerokość 

Szt.

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

Poprzecznica pozioma 2 250 1 ED112 2CPX068572R9999 EDM112 2CPX041464R9999

3 500 1 ED113 2CPX068573R9999 EDM113 2CPX041465R9999

ED122

 – Poprzecznica pozioma do rozdzielenia paneli na górne 
lub dolne

 – Ze śrubami mocującymi

Opis

Szerokość 

Szt.

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

Poprzecznica pozioma 2 250 1 ED122 2CPX042847R9999 EDM122 2CPX042845R9999

3 500 1 ED123 2CPX042848R9999 EDM123 2CPX042846R9999
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WRM281

 – Rama montażowa WR, kompletna
 – Pionowa szyna profilowana WR z poprzecznicą poziomą
 – Do montażu modułów do 850 A*

Opis

Szerokość

Szt.

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

Rama montażowa WR

Do wszystkich szaf wolnostojących i rozdzielczych 

o głębokości od 225 mm

Wysokość 12 GU, 1800 mm

1 250 1 WR181 2CPX042858R9999 WRM181 2CPX042849R9999

2 500 1 WR281 2CPX042859R9999 WRM281 2CPX042850R9999

3 750 1 WR381 2CPX042860R9999 WRM381 2CPX042851R9999

4 1000 1 WR481 2CPX042861R9999 WRM481 2CPX042852R9999

Rama montażowa WR

Do szaf rozdzielczych TriLine

o głębokości od 325 mm

Wysokość 14 GU, 2100 mm

1 250 1 WR1101 2CPX042862R9999 WRM1101 2CPX042853R9999

2 500 1 WR2101 2CPX042863R9999 WRM2101 2CPX042854R9999

3 750 1 WR3101 2CPX042864R9999 WRM3101 2CPX042855R9999

4 1000 1 WR4101 2CPX042865R9999 WRM4101 2CPX042856R9999

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Części ram montażowych WR

Instalacja ram montażowych WR z użyciem poprzecznic 
poziomych
Pionowe szyny profilowane WR przystosowane są do instalacji 
modułów. Do podłączenia paneli o różnej szerokości wymagana 
jest poprzecznica pozioma. Rama montażowa WR używana 
jest w przypadku szafy wolnostojącej TwinLine. W celu instalacji 
w szafie naściennej TwinLine należy zdjąć adaptery EDF (TZ606).

*  Podane wartości odnoszą się tylko do normy DIN EN 60439-1 (VDE 0660 500).
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 – Pionowa szyna profilowana WR
 – Do kompensacji wysokości, jeśli używane są poprzecznice 

poziome

Opis

Wysokość 

Szt.

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

GU mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

Pionowa szyna profilowana WR 1 150 1 ZW367 2CPX041850R9999 ZWM367 2CPX041432R9999

2 300 1 ZW368 2CPX041851R9999 ZWM368 2CPX041433R9999

3 450 1 ZW369 2CPX041852R9999 ZWM369 2CPX041434R9999

4 600 1 ZW370 2CPX041853R9999 ZWM370 2CPX041435R9999

5 750 1 ZW371 2CPX041854R9999 ZWM371 2CPX041436R9999

6 900 1 ZW372 2CPX041855R9999 ZWM372 2CPX041437R9999

7 1050 1 ZW373 2CPX041856R9999 ZWM373 2CPX041438R9999

8 1200 1 ZW374 2CPX041857R9999 ZWM374 2CPX041439R9999

9 1350 1 ZW375 2CPX041858R9999 ZWM375 2CPX041440R9999

10 1500 1 ZW376 2CPX041859R9999 ZWM376 2CPX041441R9999

11 1650 1 ZW377 2CPX041860R9999 ZWM377 2CPX041442R9999

12 1800 1 ZW213 2CPX060141R9999 ZWM213 2CPX041430R9999

10 ZW213P10 2CPX062641R9999 - - -

300 ZW213P300 2CPX062714R9999 - - -

13 1950 1 ZW378 2CPX041861R9999 ZWM378 2CPX041443R9999

14 2100 1 ZW214 2CPX060142R9999 ZWM214 2CPX041431R9999

10 ZW214P10 2CPX062642R9999 - - -

ZW213

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Części ram montażowych WR

 – Poprzecznica pozioma do rozdzielenia paneli
 – Ze śrubami mocującymi
 – W celu podzielenia paneli na górne i dolne potrzebne są dwie 

poprzecznice.

Opis

Szerokość 

Szt.

Zestaw do samodzielnego montażu
Element niezamontowany

Element zamontowany 
Element zamontowany w szafie

PW mm Typ Nr kat. Typ Nr kat.

Poprzecznica pozioma 1 250 1 ZW164 2CPX042866R9999 ZWM164 2CPX042857R9999

10 ZW164P10 2CPX062710R9999

2 500 1 ZW165 2CPX041862R9999 ZWM165 2CPX041444R9999

10 ZW165P10 2CPX062711R9999

3 750 1 ZW166 2CPX041863R9999 ZWM166 2CPX041445R9999

10 ZW166P10 2CPX062712R9999

4 1000 1 ZW167 2CPX041864R9999 ZWM167 2CPX041446R9999

10 ZW167P10 2CPX062713R9999

ZW165

 – Jako poprzecznica pozioma w ramie montażowej WR

Poprzecznica pozioma WR 1 186 1 ZW209 2CPX039207R9999 ZWM209 2CPX042097R9999

2 436 1 ZW210 2CPX060138R9999 ZWM210 2CPX042098R9999

3 686 1 ZW211 2CPX060139R9999 ZWM211 2CPX042099R9999

4 936 1 ZW212 2CPX060140R9999 ZWM212 2CPX042100R9999

ZW209
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Przegrody z tworzywa sztucznego

Artykuł

Wysokość 

Szt. Typ Nr kat.GU OH

ZX69

Przegrody pionowe z tworzywa sztucznego

Nieodporne na łuk, osłona przed następnym modułem, 

panelem rozdzielczym, panelem licznikowym; przegrodę 

wkłada się we wspornik pokrywy następnego modułu. 

Kolor podobny do RAL 7035.

3 00 1 ZX69 2CPX039069R9999

4 0 1 ZX70 2CPX039070R9999

5 1 1 ZX71 2CPX039071R9999

6 2 1 ZX72 2CPX039072R9999

7 3 1 ZX73 2CPX039073R9999

8 4 1 ZX74 2CPX039074R9999

9 5 1 ZX75 2CPX039075R9999

Artykuł

Szerokość 

Szt. Typ Nr kat.PW mm

ZX86

Przegrody poziome z tworzywa sztucznego 

Nieodporne na łuk, osłona przed następnym modułem, 

panelem rozdzielczym, panelem licznikowym; przegrodę 

wkłada się we wspornik pokrywy następnego modułu. 

Kolor podobny do RAL 7035.

1 250 1 ZX86 2CPX039086R9999

2 500 1 ZX87 2CPX039087R9999



8/76    2CPC 000 186 C0201 | System paneli rozdzielczych do 850 A

8

Artykuł

Wysokość 

Szt. Typ Nr kat.GU OH
Do szaf TwinLine-G

Przegrody pionowe z blachy stalowej cienkiej 

Nieodporne na łuk elektryczny, osłona przed następnym 

modułem, panelem rozdzielczym, panelem licznikowym; 

przegroda jest nitowana do profilu WR/EDF; przegroda jest 

przygotowana do pozycji mocowania 0*

3 00 1 ZX810 2CPX010675R9999

4 0 1 ZX811 2CPX010676R9999

5 1 1 ZX812 2CPX010677R9999

6 2 1 ZX813 2CPX010678R9999

7 3 1 ZX814 2CPX010679R9999

8 4 1 ZX815 2CPX010680R9999

9 5 1 ZX816 2CPX010681R9999

12 8 1 ZX817 2CPX010682R9999

Do szaf TwinLine-L

Przegrody pionowe z blachy stalowej cienkiej 

Nieodporne na łuk elektryczny, osłona przed następnym 

modułem, panelem rozdzielczym, panelem licznikowym; 

przegroda jest nitowana do profilu WR/EDF; przegroda jest 

przygotowana do pozycji mocowania 0*

3 00 1 ZX820 2CPX010683R9999

4 0 1 ZX821 2CPX010684R9999

5 1 1 ZX822 2CPX010685R9999

6 2 1 ZX823 2CPX010686R9999

7 3 1 ZX824 2CPX010687R9999

8 4 1 ZX825 2CPX010688R9999

9 5 1 ZX826 2CPX010689R9999

12 8 1 ZX827 2CPX010690R9999

Do szaf TwinLine-W

Przegrody pionowe z blachy stalowej cienkiej 

Nieodporne na łuk elektryczny, osłona przed następnym 

modułem, panelem rozdzielczym, panelem licznikowym; 

przegroda jest nitowana do profilu WR/EDF; przegroda jest 

przygotowana do pozycji mocowania 0*

3 00 1 ZX830 2CPX010691R9999

4 0 1 ZX831 2CPX010692R9999

5 1 1 ZX832 2CPX010693R9999

6 2 1 ZX833 2CPX010694R9999

7 3 1 ZX834 2CPX010695R9999

8 4 1 ZX835 2CPX010696R9999

9 5 1 ZX836 2CPX010697R9999

12 8 1 ZX837 2CPX010698R9999

ZX820

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Przegrody z blachy stalowej cienkiej

Artykuł

Szerokość 

Szt. Typ Nr kat.PW mm

Do szaf TwinLine-G, TwinLine-L i TwinLine-W

Przegrody poziome z blachy stalowej cienkiej

Nieodporne na łuk elektryczny, osłona przed następnym 

modułem, panelem rozdzielczym, panelem licznikowym; 

używając dodatkowej szyny wsporczej, przegrodę 

przykręca się do profilu WR/EDF; przegroda jest 

przygotowana do pozycji mocowania 0*

250 1 ZX840 2CPX010699R9999

2 500 1 ZX841 2CPX010700R9999

3 750 1 ZX842 2CPX010701R9999

 *Patrz przekroje w specyfikacji technicznej, rozdział 5
ZX840
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Artykuł

Wysokość 

Szt. Typ Nr kat.GU OH
Do szaf U, A, B, HS i FS 

Przegrody pionowe z blachy stalowej cienkiej 

Nieodporne na łuk elektryczny, osłona przed następnym 

modułem, panelem rozdzielczym, panelem licznikowym 

Przegroda jest nitowana do ramy montażowej EDF

3 00 1 ZX469 2CPX039541R9999

4 0 1 ZX470 2CPX039542R9999

5 1 1 ZX471 2CPX039543R9999

6 2 1 ZX472 2CPX039544R9999

7 3 1 ZX473 2CPX039545R9999

8 4 1 ZX474 2CPX039546R9999

9 5 1 ZX475 2CPX039547R9999

Do szaf G i H

Przegrody pionowe z blachy stalowej cienkiej 

Nieodporne na łuk elektryczny, osłona przed następnym 

modułem, osłona panelu rozdzielczego względem panelu 

rozdzielczego

Przegroda jest nitowana do ramy montażowej EDF

3 00 1 ZX479 2CPX039549R9999

4 0 1 ZX480 2CPX039550R9999

5 1 1 ZX481 2CPX039551R9999

6 2 1 ZX482 2CPX039552R9999

7 3 1 ZX483 2CPX039553R9999

8 4 1 ZX484 2CPX039554R9999

9 5 1 ZX485 2CPX039555R9999

Do szaf serii C

Przegrody pionowe z blachy stalowej cienkiej 

Nieodporne na łuk, osłona przed następnym modułem, 

osłona panelu rozdzielczego względem panelu 

rozdzielczego Przegroda jest nitowana do ramy montażowej 

EDF

3 00 1 ZX489 2CPX039556R9999

4 0 1 ZX490 2CPX039557R9999

5 1 1 ZX491 2CPX039558R9999

6 2 1 ZX492 2CPX039559R9999

7 3 1 ZX493 2CPX039560R9999

8 4 1 ZX494 2CPX039561R9999

9 5 1 ZX495 2CPX039562R9999

Artykuł

Szerokość 

Szt. Typ Nr kat.PW mm

Do szaf U, A, B, HS

Przegrody poziome z blachy stalowej cienkiej

Nieodporne na łuk elektryczny; jeśli używane razem z ramą 

montażową EDF, wkładane między wsporniki pokrywy

1 250 1 ZX502 2CPX039567R9999

2 500 1 ZX503 2CPX039568R9999

Do szaf H

Przegrody poziome z blachy stalowej cienkiej

Nieodporne na łuk elektryczny; jeśli używane razem z ramą 

montażową EDF, wkładane między wsporniki pokrywy

1 250 1 ZX497 2CPX039563R9999

2 500 1 ZX498 2CPX039564R9999

ZX469

ZX502

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Przegrody z blachy stalowej cienkiej do ramy montażowej EDF
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Artykuł

Wysokość 
Głębo-
kość

Szt. Typ Nr kat.GU OH mm
Do szaf TriLine-R®

Przegrody pionowe z blachy stalowej 

cienkiej 

Nieodporne na łuk 

Rama montażowa WR względem ramy 

montażowej WR

Przegroda jest nitowana do ramy montażowej WR

12 8 425 1 RZ151 2CPX046561R9999

14 10 425 1 RZ155 2CPX046565R9999

12 8 625 1 RZ152 2CPX046562R9999

14 10 625 1 RZ156 2CPX046566R9999

Artykuł

Szerokość 
Głębo-
kość

Szt. Typ Nr kat.PW mm mm

Do szaf TriLine-R®

Przegrody poziome z blachy stalowej 

cienkiej

Nieodporne na łuk z dodatkowym profilem 

mocującym do instalacji ramy montażowej WR

1 250 425 1 RZ161 2CPX046571R9999

2 500 425 1 RZ162 2CPX046572R9999

3 750 425 1 RZ163 2CPX046573R9999

1 250 625 1 RZ164 2CPX046574R9999

2 500 625 1 RZ165 2CPX046575R9999

3 750 625 1 RZ166 2CPX046576R9999

ZX526

ZX527

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Przegrody z blachy stalowej cienkiej do ramy montażowej WR
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Ogólne akcesoria

 Artykuł Szt. Typ Nr kat.

ZX66P4

Łącznik paneli 

Do łączenia ram montażowych EDF i WR

4 ZX66P4 2CPX062562R9999

50 ZX66P50 2CPX068614R9999

ED44P10 ED45P10

Uchwyt do mocowania przewodów 

Do prowadzenia przewodów, głębokość instalacji 28,5 mm, do włożenia w szynę 

DIN od tyłu

10 ED44P10 2CPX062335R9999

50 ED44P50 2CPX062308R9999

1000 ED44P1000 2CPX062703R9999

Uchwyt do mocowania przewodów 

Do prowadzenia przewodów lub do mocowania rury z tworzywa sztucznego 

 38 mm, głębokość instalacji 55 mm, do włożenia w szynę DIN od tyłu

10 ED45P10 2CPX062336R9999

50 ED45P50 2CPX062310R9999

1000 ED45P1000 2CPX062704R9999

ED59P10

Adapter szyny DIN 

Do ED44 lub ED45. Zatrzaskuje się na szynie DIN od przodu

10 ED59P10 2CPX062339R9999

ED43P10ED42P10

Wspornik do uchwytu do mocowania przewodów ED44 lub ED45

Do włożenia w szynę DIN od tyłu.

10 ED42P10 2CPX062333R9999

Wspornik do uchwytu do mocowania przewodów ED44 lub ED45

Zatrzaskuje się na szynie DIN od przodu

10 ED43P10 2CPX062334R9999

ED47

Osłona 

Do zakrywania przewodów prowadzonych w uchwytach do mocowania przewodów 

ED44 i ED45, długość 1 m

1 ED47 2CPX039309R9999

ZA1P5

Zaślepki do wycięć 

O długości 12 modułów, wyłamywane, kolor RAL 7035

5 ZA1P5 2CPX062384R9999

50 ZA1P50 2CPX062378R9999

Metr bieżący

Kolor: RAL 7035

1 ZA2 2CPX038231R9999

20 ZA2P20 2CPX062379R9999

ZA122

Środek czyszczący do maskownic

Rozpylacz, 500 ml

1 ZA122 2CPX038293R9999
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Ogólne akcesoria

 Artykuł Szt. Typ Nr kat.
Paski do znakowania

20 mm, samoprzylepna, szerokość 1 kolumny 1 ZA8 2CPX060200R9999

5 ZA8P5 2CPX062598R9999

20 mm, samoprzylepna, szerokość 2 kolumn 1 ZA9 2CPX060201R9999

5 ZA9P5 2CPX062599R9999

20 mm, samoprzylepna, szerokość 3 kolumn 1 ZA7 2CPX060004R9999

5 ZA7P5 2CPX062597R9999

20 mm, samoprzylepna, metr bieżący 1 ZA10 2CPX038241R9999

10 ZA10P10 2CPX062706R9999

20 mm, samoprzylepna z dodatkową przezroczystą folią, metr bieżący 1 ZA11 2CPX038230R9999

10 ZA11P10 2CPX062707R9999

16 mm, samoprzylepna, metr bieżący 1 ZA12 2CPX038242R9999

10 ZA12P10 2CPX062708R9999

System oznakowania szyn zbiorczych 

L1, L2, L3, N, PE, 

1 arkusz = 120 różnych nalepek

1 ZA71 2CPX038458R9999

System oznakowania 

Samoprzylepny, do etykietowania ręcznego lub maszynowego, obejmujący:

1 arkusz z 10 paskami

1 ZA27 2CPX038495R9999 

System oznakowania 

Do paneli rozdzielczych o wysokości do 6 GU

1 ZA73 2CPX038497R9999

System oznakowania 

Do paneli rozdzielczych o wysokości do 9 GU

1 ZA74 2CPX038498R9999

System oznakowania 

Do 8 x 12 SU

1 ZA78 2CPX031569R9999

Legenda — 72 urządzenia SU 1 ZA79 2CPX031570R9999

ZA8

ZA71

ZA27

ZA73

ZA74

ZA78

ZA79
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Artykuł

Miedziane 
szyny zbiorcze 
Wymiary 
w mm

Połączenie
Przekrój 
 
w mm² Szt. Typ Nr kat.

ZK156

ZK79

ZK150

ZK157ZK87

ZK178

ZK81

ZK154

Zaciski przyłączeniowe

Do zatrzaskiwania na miedzianych szynach 

zbiorczych ze sprężyną dociskową

5 1,5–16 1 ZK79 2CPX064879R9999

4 ZK79P4 2CPX062421R9999

5 ZK79P5 2CPX062631R9999

50 ZK79P50 2CPX062429R9999

5 1,5–35 1 ZK81 2CPX064881R9999

4 ZK81P4 2CPX062422R9999

5 ZK81P5 2CPX062632R9999

50 ZK81P50 2CPX062431R9999

5 1,5–50 1 ZK150 2CPX064860R9999

4 ZK150P4 2CPX062427R9999

5 ZK150P5 2CPX062633R9999

50 ZK150P50 2CPX062432R9999

5 16–70 1 ZK178 2CPX064978R9999

50 ZK178P50 2CPX062622R9999

5 16–120 1 ZK157 2CPX064867R9999

50 ZK157P50 2CPX062437R9999

10 1,5–16 1 ZK87 2CPX064887R9999

4 ZK87P4 2CPX062424R9999

50 ZK87P50 2CPX062430R9999

10 35–70 1 ZK156 2CPX064866R9999

50 ZK156P50 2CPX062438R9999

10 16–120 1 ZK154 2CPX064864R9999

50 ZK154P50 2CPX062435R9999

ZK152ZK83

Zaciski przyłączeniowe z elementem 

wkładanym

Do montażu z przodu

12 x 5 16–95 1 ZK83 2CPX064883R9999

12 x 10 16–70 4 ZK83P4 2CPX062423R9999

5 ZK83P5 2CPX062655R9999

50 ZK83P50 2CPX062433R9999

30 x 5

30 x 10

50–120 

50–120 

1 ZK152 2CPX064862R9999

20 ZK152P20 2CPX062444R9999

ZK891P4 ZK86

Zaciski ramowe do nasuwania na

Miedziane szyny zbiorcze

12 x 5 16–95 4 ZK891P4 2CPX062626R9999

12 x 5

20 x 5

35–150 

35–150 

1 ZK86 2CPX064886R9999

20 ZK86P20 2CPX062434R9999

ZK302

Zaciski na szynę  

Do montażu na miedzianej szynie zbiorczej 

5 / 10 10–95 1 ZK302 2CPX062645R9999

20 ZK302P20 2CPX062648R9999

5 / 10 16–150 1 ZK303 2CPX062646R9999

20 ZK303P20 2CPX062649R9999

5 / 10 35–240 1 ZK304 2CPX062647R9999

20 ZK304P20 2CPX062650R9999

ZK75

Zacisk przyłączeniowy fazowej szyny 

zbiorczej 

Do połączenia z zaślepką izolacyjną

25 1 ZK75 2CPX038220R9999

Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Zaciski przyłączeniowe do miedzianych szyn zbiorczych
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Modułowy system paneli rozdzielczych CombiLine-M
Stół montażowy

Stół montażowy MT

 – Szerokość panelu: maks. 5 kolumn = 1250 mm
 – Wysokość panelu: maks. całkowita wysokość 5 = 1350 mm
 – Mechanizm przechyłu: ok. 90° od pionu do poziomu
 –  Regulacja wysokości: od 820 mm do 1250 mm
 – Magazynek: idealny na kable
 – Taca: na narzędzia i maszyny
 – Zestaw do wyposażania ramy WR, OH 8/10 (dodatkowo)
 – Kolor: RAL 7035

Dostępny na życzenie
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Szyny DIN i akcesoria

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

   

Szyna DIN 35 x 15 mm

Szyna poprzeczna 1; do mocowania  

do ramy montażowej

Do ramy montażowej EDF i WR, ze specjalnym 

wzorem siatki otworów na uchwyt do mocowania 

przewodów ED44/ED45

Szerokość 1 kolumny, długość 244 mm M(B)K...12 / M(B)G1...

M(B)G41.../ M(B)A160ALA

1 ED1 2CPX039381R9999

30 ED1P30 2CPX062319R9999

Szerokość 2 kolumn, długość 494 mm M(B)U270 

M(B)G2... / M(B)G42...

1 ED2 2CPX039382R9999

30 ED2P30 2CPX062320R9999

Szerokość 3 kolumn, długość 744 mm M(B)U370

M(B)G3... / M(B)G43...

1 ED3 2CPX039383R9999

30 ED3P30 2CPX062321R9999

Szerokość 4 kolumn, długość 994 mm _ 1 ED4 2CPX039384R9999

Metr bieżący, długość 2000 mm _ 1 ED6 2CPX039386R9999

10 ED6P10 2CPX062705R9999

Szyna DIN 35 x 15 mm

Szyna poprzeczna 2; do mocowania między 

ramą montażową

Szerokość 1 kolumny, długość 188 mm M(B)V1.../ M(B)K1...

M(B)N1...

1 ED51 2CPX039251R9999

30 ED51P30 2CPX062322R9999

Szerokość 2 kolumn, długość 438 mm M(B)V2.../ M(B)K2...

M(B)K...13 / M(B)C2...HS

M(B)N2...

1 ED52 2CPX039252R9999

30 ED52P30 2CPX062323R9999

Szerokość 3 kolumn, długość 688 mm M(B)K3...

M(B)C3..HS / M(B)N3...

1 ED53 2CPX039253R9999

30 ED53P30 2CPX062324R9999

Szerokość 4 kolumn, długość 938 mm - 1 ED54 2CPX039254R9999

Szyna DIN 35 x 15 mm  

Do modułów pod zaciski, pionowa, długość 

591 mm, wysokość modułu 600 mm/4 GU

M(B)K...14 1 ED74 2CPX042185R9999

Szyna DIN 35 x 7,5 mm 

Do mocowania do ramy montażowej

Szerokość 1 kolumny, długość 244 mm M(B)K1...K 1 ZX21 2CPX039021R9999

30 ZX21P30 2CPX062554R9999

Szerokość 2 kolumn, długość 494 mm M(B)K2...K 1 ZX22 2CPX039022R9999

30 ZX22P30 2CPX062555R9999

Szyna DIN 35 x 7,5 mm 

Do mocowania między ramą montażową

Szerokość 1 kolumny, długość 188 mm M(B)K1...K 1 ZX371 2CPX068076R9999

Szerokość 2 kolumn, długość 438 mm - 1 ZX389 2CPX068190R9999

Wspornik izolacyjny

Do szyn 35 x 7,5 mm i 35 x 15 mm 

z elementami mocującymi

M(B)K...K 2 ZK90P2 2CPX062426R9999

100 ZK90P100 2CPX068613R9999

Wspornik montażowy 

Do ZK90P2

M(B)K1...K 2 ZX372P2 2CPX062544R9999

ED1

ED51

ZX21

ZX371

ZK90P2

ZX372P2

Schemat szyny poprzecznej 
do ramy montażowej EDF lub WR 

Szyna poprzeczna 1 
Do mocowania do ramy 
montażowej

Szyna poprzeczna 2 
Do mocowania między ramą 
montażową
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Szyny poprzeczne do ramy montażowej EDF lub WR

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Profil aluminiowy, profil nr 1

25 x 14 mm, otwór montażowy  6,2 mm

Szyna poprzeczna 1; do mocowania do ramy montażowej

Szerokość 1 kolumny, długość 244 mm 1 ZW11 2CPX039411R9999

Szerokość 2 kolumn, długość 494 mm 1 ZW12 2CPX039412R9999

Szerokość 3 kolumn, długość 744 mm 1 ZW13 2CPX039413R9999

Szerokość 4 kolumn, długość 994 mm 1 ZW14 2CPX039414R9999

Szyna poprzeczna 2; do mocowania między ramą montażową

Szerokość 1 kolumny, długość 186 mm 1 ZW223 2CPX060323R9999

Szerokość 2 kolumn, długość 436 mm 1 ZW224 2CPX060324R9999

Szerokość 3 kolumn, długość 686 mm 1 ZW225 2CPX060325R9999

Profil aluminiowy, profil nr 2

25 x 20 mm, otwór montażowy  6,2 mm

Szyna poprzeczna 1; do mocowania do ramy montażowej

Szerokość 3 kolumn, długość 744 mm 1 ZW216 2CPX060144R9999

Szerokość 4 kolumn, długość 994 mm 1 ZW217 2CPX060145R9999

Szyna poprzeczna 2; do mocowania między ramą montażową

Szerokość 1 kolumny, długość 186 mm 1 ZW228 2CPX060328R9999

Szerokość 2 kolumn, długość 436 mm 1 ZW229 2CPX060329R9999

Szerokość 3 kolumn, długość 686 mm 1 ZW230 2CPX060330R9999

Szerokość 4 kolumn, długość 936 mm 1 ZW231 2CPX060331R9999

Profil aluminiowy, profil nr 3

32 x 25 mm, otwór montażowy  8,2 mm

Szyna poprzeczna 1; do mocowania do ramy montażowej

Szerokość 1 kolumny, długość 244 mm 1 ZW16 2CPX039416R9999

Szerokość 2 kolumn, długość 494 mm 1 ZW17 2CPX039417R9999

Szerokość 3 kolumn, długość 744 mm 1 ZW18 2CPX039418R9999

Szerokość 4 kolumn, długość 994 mm 1 ZW19 2CPX039419R9999

Szyna poprzeczna 2; do mocowania między ramą montażową

Szerokość 1 kolumny, długość 186 mm 1 ZW233 2CPX060333R9999

Szerokość 2 kolumn, długość 436 mm 1 ZW234 2CPX060334R9999

Szerokość 3 kolumn, długość 686 mm 1 ZW235 2CPX060335R9999

Szerokość 4 kolumn, długość 936 mm 1 ZW236 2CPX060336R9999

> Nakrętki ślizgowe i mocujące — zobacz strona 8/98

Szyna do mocowania kabli, profil nr 10

35 x 19 mm, ocynkowana blacha stalowa, otwór montażowy  6,2 mm

Szyna poprzeczna 1; do mocowania do ramy montażowej

Szerokość 1 kolumny, długość 244 mm 1 ZW219 2CPX060198R9999

Szerokość 2 kolumn, długość 494 mm 1 ZW220 2CPX060146R9999

Szerokość 3 kolumn, długość 744 mm 1 ZW221 2CPX060147R9999

Szerokość 4 kolumn, długość 994 mm 1 ZW222 2CPX060148R9999

Szyna poprzeczna 2; do mocowania między ramą montażową

Szerokość 1 kolumny, długość 186 mm 1 ZW248 2CPX060199R9999

Szerokość 2 kolumn, długość 436 mm 1 ZW249 2CPX060349R9999

Szerokość 3 kolumn, długość 686 mm 1 ZW250 2CPX060350R9999

Szerokość 4 kolumn, długość 936 mm 1 ZW251 2CPX060351R9999

Zacisk do mocowania kabli do szyny podtrzymującej kable, nr 10

Od 22 do 28 mm 10 ZK143P10 2CPX062728R9999

40–46 mm 10 ZK144P10 2CPX062729R9999

64-70 mm 10 ZK145P10 2CPX062730R9999

ZW223

ZW228

ZW233

ZW248

ZK143
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Szyny profilowane i wsporniki montażowe 

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Poprzecznica montażowa 

Do stabilizacji 

Do modułów szyn zbiorczych S700 i S750

Szerokość 3 kolumn

M(B)H350 / M(B)S324

M(B)T350(B) / M(B)

T351(B)

1 ZW397 2CPX068097R9999

Do modułu szyn zbiorczych 60 mm

Szerokość 3 kolumn

M(B)R302(B)

M(B)R303(B)

M(B)S327 

1 ZW254 2CPX064150R9999

Wsporniki montażowe

Do modułów szyn zbiorczych S700 i S750

Do ramy montażowej EDF i WR

M(B)H...50 1 ZX343 2CPX064152R9999

Do modułów połączeń kablowych

Do dolnych szyn DIN 

Do ramy montażowej EDF i WR

M(B)V...80

M(B)V...81

1 ZX334 2CPX064166R9999

Do modułu szyn zbiorczych 100 mm

Regulacja dwupoziomowa

Do ramy montażowej EDF i WR

M(B)L...52 4 ZW382P4 2CPX062628R9999

Do modułu szyn zbiorczych nachylonego pod kątem 

45°

Do ramy montażowej EDF i WR

M(B)S...28 1 ZX321LR 2CPX064160R9999

Do modułu szyn zbiorczych 40/60 mm

Jeśli używa się ZB5/ZX151

Do ramy montażowej WR

M(B)S...24

M(B)S...27

ZW389LR 2CPX062635R9999

Do wspornika szyn zbiorczych ZX520

Do ramy montażowej WR

- 1 ZX342 2CPX062661R9999

Do modułu szyn zbiorczych 185 mm

Do ramy montażowej WR

ML100...ML300

ML21B...ML33B

1 ZW349 2CPX067951R9999

10 ZW349P10 2CPX062485R9999

Do mocowania profili poziomych do ramy WR

Z elementami mocującymi

WR...8

WR...10

1 ZW64 2CPX039464R9999

40 ZW64P40 2CPX062475R9999

ZW397

ZX343

ZX334

ZW382P4

ZX321LR

ZW389LR

ZX342

ZW349

ZX342
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Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Wspornik głębokościowy* (20–70 mm)

Głębokość instalacji między wspornikiem głęboko-

ściowym a pokrywą wynosi 83–130 mm. 

Do profilu EDF i WR

Montaż z płynną regulacją ,.

M(B)K106 do M(B)K310

M(B)K112 do M(B)U314

2 ZW39P2 2CPX062681R9999

100 ZW39P100 2CPX062715R9999

Wspornik głębokościowy* (20–100 mm)

Głębokość instalacji między wspornikiem głęboko-

ściowym a pokrywą wynosi 105–160 mm.

Do profilu EDF i WR

Montaż z płynną regulacją ,.

M(B)K107 do M(B)K310 

M(B)M111 do M(B)M315

M(B)F183 do M(B)F383

2 ZW59P2 2CPX062660R9999

100 ZW59P100 2CPX062715R9999

Wspornik głębokościowy* (20–135 mm)

Głębokość instalacji między wspornikiem głęboko-

ściowym a pokrywą wynosi 140–195 mm.

Do profilu EDF i WR

Montaż z płynną regulacją ,.

M(B)F184 do M(B)F384 2 ZW79P2 2CPX062688R9999

100 ZW79P100 2CPX062717R9999

Wspornik głębokościowy* (20–100 mm)

Głębokość instalacji między wspornikiem głęboko-

ściowym a pokrywą wynosi 105–160 mm. 

Do łączenia miedzianych szyn zbiorczych

Do profilu EDF i WR

Montaż z płynną regulacją ,.

M(B)T250 do M(B)T351 2 ZW259P2 2CPX062679R9999

Wspornik głębokościowy

Głębokość instalacji między wspornikiem głęboko-

ściowym a pokrywą wynosi maksymalnie 135 mm.

Do profilu EDF

Montaż z płynną regulacją .

Panele rozdzielcze 

z płytą montażową

2 ED33P2 2CPX062305R9999

100 ED33P100 2CPX062307R9999

Wspornik głębokościowy

Do profilu WR

Do regulacji głębokości co 15 mm .

Swobodna rozbudowa 2 ZW60P2 2CPX062454R9999

100 ZW60P100 2CPX062476R9999

Wspornik głębokościowy

Do profilu WR

Montaż z płynną regulacją .

M(B)L100 do M(B)L300

M(B)S131 do M(B)S331

2 ZW142P2 2CPX062463R9999

40 ZW142P40 2CPX062477R9999

* Zastosowania i wymiary wsporników głębokościowych — zobacz strona 8/8

ZW39P2

ZW59P2

ZW79P2

ZW259P2

ED33P2

ZW60P2

ZW142P2

System paneli rozdzielczych — części systemu
Wspornik głębokościowy do ramy montażowej EDF i WR
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Poprzecznice montażowe do modułów szyn zbiorczych/
uniwersalnych zastosowań

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Poprzecznice montażowe do modułów szyn 
zbiorczych

Do modułów szyn zbiorczych 40 mm M(B)S324 / M(B)H350 1 ZW398 2CPX068098R9999

Do modułów szyn zbiorczych 

Urządzenia 40 mm 

M(B)T350 / M(B)T351 1 ZW253 2CPX062680R9999

Do modułu szyn zbiorczych 60 mm

Do wsporników szyn zbiorczych ZX151 jako 

dodatkowe podparcie

M(B)S327 1 ZW252 2CPX062664R9999

Do modułu szyn zbiorczych 60 mm

Do wsporników szyn zbiorczych ZX146 jako 

dodatkowe podparcie

M(B)R302(B) 1 ZW255 2CPX062664R9999

Do modułu szyn zbiorczych 60 mm

Do wsporników szyn zbiorczych ZX146 jako 

dodatkowe podparcie

M(B)R303(B) 1 ZW256 2CPX062678R9999

Do modułu szyn zbiorczych 60 mm

Do wspornika szyn zbiorczych ZX146  

Do ramy montażowej EDF i WR

M(B)R...H 1 ZW399 2CPX062972R9999

Do modułu szyn zbiorczych 40/60 mm

Do wspornika szyn zbiorczych typu ZX151 

Do ramy montażowej EDF

M(B)S...24

M(B)S...27

1 ZW384 2CPX062748R9999

Do modułu szyn zbiorczych 60 mm

Do wspornika szyn zbiorczych ZX146, wpuszczony  

Do ramy montażowej WR

M(B)R...03 1 ZW403LR 2CPX062974R9999

Poprzecznice montażowe 

Do wspornika szyn zbiorczych ZX518

Do modułu szyn zbiorczych nachylonego pod kątem 45°

Szerokość 1 kolumny

M(B)S128 1 ZX322 2CPX064159R9999

Do modułu szyn zbiorczych nachylonego pod kątem 45°

Szerokość 2 kolumn

M(B)S228 1 ZX333 2CPX064163R9999

Do modułu szyn zbiorczych N/PE 

Do założonego wspornika szyn zbiorczych

M(B)N...69 1 ZW386 2CPX062749R9999

Do modułu szyn zbiorczych N/PE

Do dodatkowego podparcia 

M(B)N274, M(B)N275

M(B)N374, M(B)N375

2 ZW390P2 2CPX062486R9999

Uniwersalna poprzecznica montażowa 

ze śrubami mocującymi i nakrętkami 

wciskowymi M4, M5, M6 

(na jeden aparat2 wymagane są szt.)

Szerokość/głębokość użyteczna

Do aparatu do 250 A, szerokość 1 kolumny

170 mm/135 mm

M(B)A250A 1 ED155 2CPX067963R9999

Do aparatu do 630 A, szerokość 2 kolumn 

420 mm/153 mm

M(B)A630

MA400ALSB - 

MA630ALSB

1 ED158 2CPX067969R9999

Do aparatu do 800 A, szerokość 2 kolumn 

420 mm/161 mm

M(B)A800A 1 ED173 2CPX067998R9999

 

ZW398

ZW253

ZW252

ZW255

ZW256

ZW399

ZW384

ZW403LR

ZX322

ZX333

ZW386

ZW390P2

ED155

ED173
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Poprzecznice montażowe do wyłączników kompaktowych 
i rozłączników izolacyjnych

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Płyty montażowe do wyłącznika 

kompaktowego

Producent: ABB, seria: Tmax T, Tmax XT

Z nakrętkami ślizgowymi M4

Szerokość 1 kolumny

Tmax T1/XT1, Tmax T2, Tmax T3/XT3 

Szerokość użyteczna: 199 mm

MA100ALSB – MA250ALSB 

M(B)A190T 

1 ED160 2CPX068773R9999

Szerokość 2 kolumn

Tmax T1/XT1,Tmax T2, Tmax T3/XT3

Szerokość użyteczna: 449 mm

M(B)A290T 1 ED260 2CPX062977R9999

Szerokość 3 kolumn

Tmax T1/XT1, Tmax T2, Tmax T3/XT3

Szerokość użyteczna: 699 mm

M(B)A390T 1 ED360  2CPX062978R9999

 szerokość 1 kolumny, Tmax XT2

Szerokość użyteczna: 199 mm

M(B)A191T 1 ED170 2CPX042841R9999

Szerokość 2 kolumn

Tmax XT2

Szerokość użyteczna: 449 mm

M(B)A291T 1 ED270 2CPX042842R9999

Szerokość 3 kolumn

Tmax XT3

Szerokość użyteczna: 699 mm

M(B)A391T 1 ED370 2CPX042843R9999

Szerokość 1 kolumny

Tmax XT4

Szerokość użyteczna: 199 mm

M(B)A193T 1 ED171 2CPX042844R9999

 

Szerokość 1 kolumny 

Tmax T4, 3-biegunowy 

M(B)A192T 1 ED166 2CPX064155R9999

Szerokość 2 kolumn 

Tmax T4, 4-biegunowy, 

Tmax T5, 3- i 4-biegunowy.

M(B)A292T 1 ED167 2CPX064156R9999

Poprzecznica montażowa do rozłącznika 

izolacyjnego

Szerokość 1 kolumny

Do OT200E03P i OT250E03P

MA200ALAB – MA250ALAB

MA250ALA

1 ED162 2CPX068807R9999

Szerokość 2 kolumn

Do OT400E03P i OT630E03P

MA400ALAB – MA630ALAB

MA630ALA

1 ED163 2CPX068808R9999

ED160

ED166

ED167

ED162

ED163
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Poprzecznice montażowe do wyłączników kompaktowych 
i rozłączników izolacyjnych

System paneli rozdzielczych — części systemu
Poprzecznice montażowe do instalacji rozłączników 

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Poprzecznice montażowe do rozłączników

Ze śrubami mocującymi i nakrętkami wciskowymi do:

1/2 rozłączniki rozmiaru 00

Szerokość 1 kolumny

M(B)T135(B)

M(B)T136(B)

M(B)T137(B)

1 ZX31 2CPX039031R9999

10 ZX31P10 2CPX062480R9999

4 rozłączniki rozmiaru 00 

Szerokość 2 kolumn

M(B)T236(B)

M(B)T237(B)

1 ZX34 2CPX039034R9999

10 ZX34P10 2CPX062481R9999

6 rozłączników rozmiaru 00 

Szerokość 3 kolumn

M(B)T336(B)

M(B)T337(B)

1 ZW162 2CPX039458R9999

1 rozłącznik rozmiaru 1 

Szerokość 1 kolumny

M(B)T142(B)

M(B)T143(B)

1 ZH235 2CPX039841R9999

1 rozłącznik rozmiaru 2

Szerokość 1 kolumny

M(B)T144(B)

M(B)T145(B)

1 ZH238 2CPX039837R9999

2 rozłączniki rozmiaru 1 lub 2

Szerokość 2 kolumn

M(B)T242(B)

M(B)T243(B)

M(B)T244(B)

M(B)T245(B)

1 ZW159 2CPX039455R9999

3 rozłączniki rozmiaru 1 lub 2

Szerokość 3 kolumn

M(B)T345(B)

M(B)T343(B)

M(B)T344(B)

M(B)T345(B)

1 ZW160 2CPX039456R9999

10 ZW160P10 2CPX062484R9999

Poprzecznice montażowe do rozłączników

Do rozłączników rozmiaru 00 do montażu na szynie 

DIN

- 1 ZH418 2CPX062968R9999

Poprzecznice montażowe do  

urządzeń telekomunikacyjnych

Bez śrub mocujących i nakrętek wciskowych

1MK...A 1 ZX35 2CPX060638R9999

Nakrętki wciskowe

Do poprzecznic i urządzeń telekomunikacyjnych

M4 ED160 - ED360

ED170 - ED370

ED171 / ZX35

10 ZX299P10 2CPX060639R9999

M6 ZX31 / ZX34 / ZW162 10 ZX297P10 2CPX062541R9999

M8 ZH235 / ZH238 

ZW159 / ZW160

10 ZX298P10 2CPX062542R9999

ZX31

ZX34

ZW162

ZH235

ZH238

ZW159

ZW160

ZH418

ZX35

ZX297P10
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Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Płyty montażowe do instalacji między ramą 

montażową

Do montażu wpuszczonego z użyciem wspornika 

głębokościowego

Wysokość x szerokość

Szerokość 1 kolumny

1 GU, 116 x 188 mm M(B)M111 1 ZW365 2CPX068073R9999

2 GU, 266 x 188 mm M(B)M112 1 ZW338 2CPX067938R9999

3 GU, 416 x 188 mm M(B)M113 1 ZW341 2CPX067941R9999

4 GU x 566 x 95 M(B)M114 1 ZW344 2CPX067944R9999

5 x 716 x 95 M(B)M115 1 ZW362 2CPX068070R9999

Szerokość 2 kolumn

1 GU, 116 x 438 mm M(B)M211 1 ZW336 2CPX067936R9999

2 GU, 266 x 438 mm M(B)M212 1 ZW339 2CPX067939R9999

3 GU,416 x 438 mm M(B)M213 1 ZW342 2CPX067942R9999

4 GU, 566 x 438 mm M(B)M214 1 ZW345 2CPX067945R9999

5 GU, 716 x 438 mm M(B)M215 1 ZW363 2CPX068071R9999

Szerokość 3 kolumn

1 GU, 116 x 688 mm M(B)M311 1 ZW337 2CPX067937R9999

2 GU, 266 x 688 mm M(B)M312 1 ZW340 2CPX067940R9999

3 GU, 416 x 688 mm M(B)M313 1 ZW343 2CPX067943R9999

4 GU, 566 x 688 mm M(B)M314 1 ZW346 2CPX067946R9999

5 GU, 716 x 688 mm M(B)M315 1 ZW364 2CPX068072R9999

Płyty montażowe

Do mocowania do ramy montażowej

Do zespołów mocowanych od góry w kompaktowych 

tablicach rozdzielczych bez wspornika 

głębokościowego

Szerokość 1 kolumny 

2 GU, 266 x 200 mm

M(B)M112K 1 ZX605 2CPX067776R9999

Szerokość 1 kolumny 

3 GU, 416 x 200 mm

M(B)M113K 1 ZX606 2CPX067777R9999

Szerokość 1 kolumny 

4 GU, 566 x 200 mm

M(B)M114K 1 ZX607 2CPX064154R9999

 

ZW365

ZX605

System paneli rozdzielczych — części systemu
Płyty montażowe do zespołów wpuszczanych i mocowanych 
od góry
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Płyta montażowa/moduły pola pomiarowego/oświetlenie szafy 
rozdzielczej

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Rama montażowa do aparatów pomiarowych 

96 x 96 mm

Szerokość 1 kolumny M(B)U157

M(B)U158

1 ZX381 2CPX068086R9999

Szerokość 2 kolumn M(B)U257 1 ZX379 2CPX068084R9999

Szerokość 3 kolumn M(B)U357 1 ZX380 2CPX068085R9999

Rama montażowa do rozłączników 

izolacyjnych Seria ABB SlimLine

Szerokość 2 kolumn M(B)L25 1 ZX390 2CPX068560R9999

Szerokość 3 kolumn M(B)L35 1 ZX391 2CPX068561R9999

Tuleje do podparcia kabli

Zestaw M 20 M(B)V180 1 ZX24 2CPX068538R9999

Zestaw M 32 M(B)V181, M(B)V281 1 ZX25 2CPX068539R9999

Zestaw M 40 M(B)V182, M(B)V282 1 ZX26 2CPX068540R9999

Moduły pola pomiarowego do profilu WR

szerokość 1 kolumny, wysokość 450 mm  

Do jednego miernika, bez górnej części

M(B)Z160 1 ZX304 2CPX060294R9999

szerokość 1 kolumny, wysokość 750 mm  

Do dwóch mierników, bez górnej części

M(B)Z161 1 ZX305 2CPX060295R9999

Górna część do modułów pola pomiarowego 

Z elementami mocującymi, o szerokości 1 kolumny

M(B)Z160

M(B)Z161

1 ZX574 2CPX068781R9999

Przekładka do modułu pola pomiarowego M(B)Z160

M(B)Z161

20 ZX378P20 2CPX062547R9999

Oświetlenie szafy rozdzielczej

8 W M(B)U270 1 ZE220 2CPX068058R9999

13 W M(B)U370 1 ZE221 2CPX068059R9999

ZX381

ZX379

ZX380

ZX390

ZX24

ZX304

ZX305

ZX574
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Prąd znamionowy 250 A

Miedziana szyna zbiorcza 12 x 5 mm

1 m 1 ZX400 2CPX061400R9999

2 m 1 ZX401 2CPX061401R9999

3 m 1 ZX402 2CPX061402R9999

4 m 1 ZX350 2CPX061350R9999

Prąd znamionowy 320 A

Miedziana szyna zbiorcza 20 x 5 mm

1 m 1 ZX406 2CPX061406R9999

2 m 1 ZX407 2CPX061407R9999

3 m 1 ZX408 2CPX061408R9999

4 m 1 ZX351 2CPX061351R9999

Prąd znamionowy 360 A

Miedziana szyna zbiorcza 12 x 10 mm

1 m 1 ZX403 2CPX061403R9999

2 m ZX404 2CPX061404R9999

3 m 1 ZX405 2CPX061405R9999

4 m 1 ZX354 2CPX061354R9999

Prąd znamionowy 390 A

Miedziana szyna zbiorcza 25 x 5 mm

1 m 1 ZX365 2CPX061365R9999

2 m 1 ZX366 2CPX061366R9999

3 m 1 ZX367 2CPX061367R9999

4 m 1 ZX352 2CPX061352R9999

Prąd znamionowy 440 A

Miedziana szyna zbiorcza 30 x 5 mm

1 m 1 ZX409 2CPX061409R9999

2 m 1 ZX410 2CPX061410R9999

3 m 1 ZX411 2CPX061411R9999

4 m 1 ZX353 2CPX061353R9999

Prąd znamionowy 500 A

Miedziana szyna zbiorcza 20 x 10 mm

1 m 1 ZX362 2CPX061362R9999

2 m 1 ZX363 2CPX061363R9999

3 m 1 ZX364 2CPX061364R9999

4 m 1 ZX355 2CPX061355R9999

Prąd znamionowy 630 A

Miedziana szyna zbiorcza 30 x 10 mm

1 m 1 ZX412 2CPX061412R9999

2 m 1 ZX413 2CPX061413R9999

3 m 1 ZX414 2CPX061414R9999

4 m 1 ZX356 2CPX061356R9999

Prąd znamionowy 850 A

Miedziana szyna zbiorcza 40 x 10 mm

1 m 1 ZX415 2CPX061415R9999

2 m 1 ZX416 2CPX061416R9999

3 m 1 ZX417 2CPX061417R9999

4 m 1 ZX357 2CPX061357R9999

ZX400

ZX406

ZX403

ZX365

ZX409

ZX362

ZX412

ZX415

System paneli rozdzielczych — części systemu
Szyny zbiorcze na metry bieżące
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Wsporniki szyn zbiorczych i akcesoria

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Wspornik szyn zbiorczych 3-biegunowy 

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 40 mm

M(B)T...50(B)

M(B)T...51(B)

1 ZX387 2CPX068092R9999

Wspornik szyn zbiorczych 5-biegunowy

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 40 mm

M(B)H...50

M(B)S...24

1 ZB5 2CPX038459R9999

10 ZB5P10 2CPX062556R9999

Wspornik szyn zbiorczych 1-biegunowy 

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 60 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm  

do 30 x 10 mm

Do podłączenia do ZX146

- 1 ZX147 2CPX044011R9999

10 ZX147P10 2CPX062719R9999

Wspornik szyn zbiorczych 3-biegunowy 

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 60 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm do 30 

x 10 mm

M(B)R...02(B)

M(B)R...H

M(B)R...03

1 ZX146 2CPX044010R9999

10 ZX146P10 2CPX062719R9999

Osłona końcowa

Do wsporników szyn zbiorczych ZX146 / ZB5

M(B)H...50

M(B)R...02(B) 

M(B)S...24

1 ZX172 2CPX060232R9999

10 ZX172P10 2CPX062724R9999

Wspornik szyn zbiorczych N/PE

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm 

do 30 x 10 mm 

Do szeregowego podłączenia do ZX151

- 1 ZX157 2CPX044019R9999

10 ZX157P10 2CPX062722R9999

 

Wspornik szyn zbiorczych 3-biegunowy 

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 60 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm  

do 30 x 10 mm

M(B)S...27 1 ZX151 2CPX044006R9999

10 ZX151P10 2CPX062721R9999

Osłona końcowa

Do wspornika szyn zbiorczych typu ZX151

- 1 ZX158 2CPX060208R9999

10 ZX158P10 2CPX062723R9999

Wspornik szyn zbiorczych 3-biegunowy 

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 

60 mm/100 mm

M(B)L...52(B)

M(B)S...31

1 ZX520 2CPX067861R9999

10 ZX520P10 2CPX062552R9999

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 

100 mm/185 mm

M(B)L...00(B)

ML...B

1 ZX522 2CPX067909R9999

ZX522P10 2CPX062553R9999

Wspornik szyn zbiorczych, 3-/4-biegunowy 

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 185 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 25 x 40 x 10 mm

M(B)L25

M(B)L35

1 ZX523 2CPX068553R9999

ZX387

ZB5

ZX147

ZX146

ZX172

ZX157

ZX151

ZX158

ZX520

ZX523
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Wsporniki szyn zbiorczych i akcesoria

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Wsporniki szyn zbiorczych N/PE

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm, 

20 x 5 mm 30 x 5 mm

M(B)N...69

M(B)N...74 

M(B)N...75

M(B)S...28

1 ZX518 2CPX067805R9999

10 ZX518P10 2CPX062551R9999

Osłona końcowa

Do wsporników szyn zbiorczych ZX518

M(B)N...74

M(B)N...75

1 ZX519 2CPX062687R9999

10 ZX519P10 2CPX062686R9999

Wsporniki szyn zbiorczych N/PE 

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm do 

30 x 10 mm

M(B)N...62

M(B)N...63

1 ZX149 2CPX044019R9999

10 ZX149P10 2CPX062720R9999

Profil maskujący 

Zatrzaskiwany na szynach zbiorczych, długość 1 m

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm i 

12 x 10 mm

- 1 ZB19 2CPX038187R9999

Izolatory pomocnicze z kluczami płaskimi

Wys.: 30; gł.: 30; 

Gwint wewnętrzny, obie strony: M 6;

Szerokość klucza: 30

Swobodna rozbudowa 1 ZX50 2CPX039050R9999

20 ZX50P20 2CPX062725R9999

Wys.: 30; gł.: 30; 

Gwint wewnętrzny, obie strony: M 8;

Szerokość klucza: 30

Swobodna rozbudowa 1 ZX51 2CPX039051R9999

20 ZX51P20 2CPX062726R9999

Wys.: 40; D: 40; 

Gwint wewnętrzny, obie strony: M 10;

Szerokość klucza: 40

Swobodna rozbudowa 1 ZX52 2CPX039052R9999

20 ZX52P20 2CPX062560R9999

Wys.: 60; D: 50; 

Gwint wewnętrzny, obie strony: M 12;

Szerokość klucza: 50

Swobodna rozbudowa 1 ZX53 2CPX039053R9999

20 ZX53P20 2CPX062559R9999

Wys.: 50; D: 40; 

Gwint wewnętrzny: Zestaw M 12

Gwint zewnętrzny: M 12 x 65

Swobodna rozbudowa 1 ZX54 2CPX039054R9999

20 ZX54P20 2CPX062727R9999

ZX518

ZX519

ZX149

ZB19

ZX50
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Elementy mocujące

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Nakrętka mocująca do profilu WR

Zestaw M 8

1 ZW62 2CPX039462R9999

50 ZW62P50 2CPX062479R9999

Nakrętka mocująca do szyn profilowych, profil nr 1 i 2

Dł. x szer. x gł. (mm)

20 x 11 x 4, M5 10 ZX256P10 2CPX062515R9999

20 x 14 x 4, M5 10 ZX248P10 2CPX062509R9999

20 x 14 x 4, M6 10 ZX249P10 2CPX062510R9999

20 x 14 x 4, M8 10 ZX250P10 2CPX062511R9999

Nakrętka ślizgowa do szyn profilowych, profil nr 1 i 2 

Dł. x szer. x gł. (mm)

20 x 20 x 4, M3 10 ZX226P10 2CPX062494R9999

20 x 20 x 4, M4 10 ZX227P10 2CPX062495R9999

20 x 20 x 4, M5 10 ZX228P10 2CPX062496R9999

20 x 20 x 4, M6 10 ZX229P10 2CPX062497R9999

20 x 20 x 4, M8 10 ZX230P10 2CPX062498R9999

Nakrętka ślizgowa do szyn profilowych, do profilu nr 3

Dł. x szer. x gł. (mm)

25 x 25 x 8, M5 10 ZX235P10 2CPX062639R9999

25 x 25 x 8, M6 10 ZX231P10 2CPX062499R9999

25 x 25 x 8, M8 10 ZX232P10 2CPX062500R9999

25 x 25 x 10, M10 10 ZX233P10 2CPX062501R9999

25 x 25 x 10, M12 10 ZX234P10 2CPX062502R9999

Przekładki z tworzywa sztucznego

Do montażu wysuniętego lub wpuszczonego szyn DIN, ze śrubami

Długość 10 mm 10 ZB61P10 2CPX062393R9999

Długość 15 mm 10 ZB62P10 2CPX062394R9999

Długość 20 mm 10 ZB63P10 2CPX062395R9999

Długość 25 mm 10 ZB64P10 2CPX062396R9999

Długość 30 mm 10 ZB65P10 2CPX062397R9999

Długość 40 mm 10 ZB67P10 2CPX062398R9999

Długość 50 mm 10 ZB69P10 2CPX062399R9999

Metr bieżący, długość 1 m 10 ZB70 2CPX038570R9999

Tłumik drgań 

Do zabezpieczania płyt montażowych i urządzeń przed drganiami

Gwint zewnętrzny M6 i gwint wewnętrzny M6 1 ZW98 2CPX060124R9999

Gwint wewnętrzny M10 1 ZW99 2CPX060125R9999

ZW62

ZX256P10

ZX226P10

ZB61P10

ZW99
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Elementy mocujące

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Wkręt z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym 

Pozidriv PZ2, DIN 7985, M5 x 8 mm

4 ZB21P4 2CPX062663R9999

20 ZB21P20 2CPX068585R9999

Wkręt z łbem walcowym wypukłym z wgłębieniem krzyżowym/z 

rowkiem

Pozidriv PZ2, M5 x 12 mm 

20 ZB36P20 2CPX062390R9999

Śruba z łbem z rowkiem

DIN 84, M5 x 20 mm 

20 ZB22P20 2CPX068586R9999

Wkręt samogwintujący z gniazdem Torx/z rowkiem 

Torx T25

M4,8 x 9,5 mm 4 ZB32P4 2CPX064149R9999

20 ZB32P20 2CPX062651R9999

500 ZB32P500 2CPX062652R9999

M4,8 x 11,5 mm 20 ZB27P20 2CPX062588R9999

500 ZB27P500 2CPX062689R9999

M 4,8 x 32 mm 4 ZX273P4 2CPX064153R9999

Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym 

DIN 912

M5 x 10 mm 10 ZX260P10 2CPX062517R9999

M6 x 20 mm 10 ZX261P10 2CPX062518R9999

M6 x 30 mm 20 ZX257P20 2CPX068588R9999

M6 x 45 mm 20 ZX259P20 2CPX068589R9999

 

Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym

DIN 7984

M8 x 16 mm 10 ZX263P10 2CPX062520R9999

M8 x 20 mm 10 ZX264P10 2CPX062521R9999

M8 x 30 mm 10 ZX265P10 2CPX062522R9999

Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym z podkładką 

sprężystą

DIN 912, M6 x 12 mm

10 ZX258P10 2CPX062516R9999

ZX270P10

Śruba z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym, samogwintująca

DIN 7500/912, do średnicy otworu 5,5 mm

M6 x 20

10 ZX270P10 2CPX062527R9999

Podkładka

6 mm

10 ZX283P10 2CPX060281R9999

ZB21P4

ZB36P20

ZB22P20

ZB32P4

ZB27P20

ZX273P4

ZX260P10

ZX263P10

ZX258P10

ZX283P10
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Maskownica, szerokość 1 kolumny, z zamknięciem przez wciśnięcie  

i obrót o 90° 

Wysokość x szerokość

150 x 250 mm pełna 1 AG11 2CPX062801R9999

150 x 250 mm z wycięciami 1 AS11 2CPX062802R9999

300 x 250 mm pełna 1 AG12 2CPX062803R9999

300 x 250 mm z wycięciami 1 AS12 2CPX062804R9999

450 x 250 mm pełna 1 AG13 2CPX062805R9999

450 x 250 mm z wycięciami 1 AS13 2CPX062806R9999

 

600 x 250 mm pełna 1 AG14 2CPX062807R9999

600 x 250 mm z wycięciami 1 AS14 2CPX062808R9999

750 x 250 mm pełna 1 AG15 2CPX062809R9999

750 x 250 mm z wycięciami 1 AS15 2CPX062810R9999

Maskownica, szerokość 2 kolumn, z zamknięciem przez wciśnięcie  

i obrót o 90° 

Wysokość x szerokość

75
75 150 x 500 mm pełna 1 AG21 2CPX062811R9999

150 x 500 mm z wycięciami 1 AS21 2CPX062812R9999

125

75

100 300 x 500 mm pełna 1 AG22 2CPX062813R9999

300 x 500 mm z wycięciami 1 AS22 2CPX062814R9999

125

125

100

100 450 x 500 mm pełna 1 AG23 2CPX062815R9999

450 x 500 mm z wycięciami 1 AS23 2CPX062816R9999

AG11

AG12

AG13

AG14

AG15

AG21

AG22

AG23

System paneli rozdzielczych — części systemu
Maskownice na urządzenia mocowane na szynie DIN, odstęp 
między szynami: DIN 125 mm
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Maskownica, szerokość 2 kolumn, z zamknięciem przez wciśnięcie  

i obrót o 90° 

Wysokość x szerokość
125

125

125

125

100

600 x 500 mm pełna 1 AG24 2CPX062817R9999

600 x 500 mm z wycięciami 1 AS24 2CPX062818R9999

150

125

125

125

125

100

750 x 500 mm pełna 1 AG25 2CPX062819R9999

750 x 500 mm z wycięciami 1 AS25 2CPX062820R9999

Maskownica, szerokość 3 kolumn, z zamknięciem przez wciśnięcie  

i obrót o 90° 

Wysokość x szerokość

150 x 750 mm pełna 1 AG31 2CPX062821R9999

150 x 750 mm z wycięciami 1 AS31 2CPX062822R9999

300 x 750 mm pełna 1 AG32 2CPX062823R9999

300 x 750 mm z wycięciami 1 AS32 2CPX062824R9999

450 x 750 mm pełna 1 AG33 2CPX062825R9999

450 x 750 mm z wycięciami 1 AS33 2CPX062826R9999

600 x 750 mm pełna 1 AG34 2CPX062827R9999

600 x 750 mm z wycięciami 1 AS34 2CPX062828R9999

750 x 750 mm pełna 1 AG35 2CPX062829R9999

750 x 750 mm z wycięciami 1 AS35 2CPX062830R9999

AG24

AG25

AG31

AG32

AG33

AG34

AG35

System paneli rozdzielczych — części systemu
Maskownice na urządzenia mocowane na szynie DIN, odstęp 
między szynami: DIN 125 mm
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Maskownica, szerokość 1 kolumny, z zamknięciem przez wciśnięcie i 

obrót o 90° 

Wysokość x szerokość
75 75 x 250 mm pełna 1 AH1 2CPX070387R9999

75
75 150 x 250 mm pełna 1 AG11 2CPX062801R9999

150 x 250 mm z wycięciami 1 AS11 2CPX062802R9999

75

150

75

300 x 250 mm pełna 1 AG212 2CPX062831R9999

300 x 250 mm z wycięciami 1 AS212 2CPX062832R9999

75

150

150

75

450 x 250 mm pełna 1 AG213 2CPX062833R9999

450 x 250 mm z wycięciami 1 AS213 2CPX062834R9999

75

150

150

150

75

600 x 250 mm pełna 1 AG214 2CPX062835R9999

600 x 250 mm z wycięciami 1 AS214 2CPX062836R9999

75

150

150

150

150

75

750 x 250 mm pełna 1 AG215 2CPX062837R9999

750 x 250 mm z wycięciami 1 AS215 2CPX062838R9999

Maskownica, szerokość 2 kolumn, z zamknięciem przez wciśnięcie  

i obrót o 90° 

Wysokość x szerokość
75 75 x 500 mm pełna 1 AH2 2CPX070388R9999

75
75 150 x 500 mm pełna 1 AG21 2CPX062811R9999

150 x 500 mm z wycięciami 1 AS21 2CPX062812R9999

75

150

75

300 x 500 mm pełna 1 AG222 2CPX062839R9999

300 x 500 mm z wycięciami 1 AS222 2CPX062840R9999

75

150

150

75

450 x 500 mm pełna 1 AG223 2CPX062841R9999

450 x 500 mm z wycięciami 1 AS223 2CPX062842R9999

AH1

AG11

AG212

AG213

AG214

AG215

AH2

AG21

AG222

AG223

System paneli rozdzielczych — części systemu
Maskownice na urządzenia mocowane na szynie DIN; odstęp 
między szynami DIN: 150 mm
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Maskownica, szerokość 2 kolumn, z zamknięciem przez wciśnięcie 

i obrót o 90° 

Wysokość x szerokość
75

150

150

150

75

600 x 500 mm pełna 1 AG224 2CPX062843R9999

600 x 500 mm z wycięciami 1 AS224 2CPX062844R9999

75

150

150

150

150

75

750 x 500 mm pełna 1 AG225 2CPX062845R9999

750 x 500 mm z wycięciami 1 AS225 2CPX062846R9999

Maskownica, szerokość 3 kolumn, z zamknięciem przez wciśnięcie  

i obrót o 90° 

Wysokość x szerokość

150 x 750 mm pełna 1 AG31 2CPX062821R9999

150 x 750 mm z wycięciami 1 AS31 2CPX062822R9999

75

150

75

300 x 750 mm pełna 1 AG232 2CPX062847R9999

300 x 750 mm z wycięciami 1 AS232 2CPX062848R9999

75

150

150

75

450 x 750 mm pełna 1 AG233 2CPX062849R9999

450 x 750 mm z wycięciami 1 AS233 2CPX062850R9999

75

150

150

150

75

600 x 750 mm pełna 1 AG234 2CPX062851R9999

600 x 750 mm z wycięciami 1 AS234 2CPX062852R9999

75

150

150

150

150

75

750 x 750 mm pełna 1 AG235 2CPX062853R9999

750 x 750 mm z wycięciami 1 AS235 2CPX062854R9999

AG224

AG225

AG31

AG232

AG233

AG234

AG235

System paneli rozdzielczych — części systemu
Maskownice na urządzenia mocowane na szynie DIN; odstęp 
między szynami DIN: 150 mm
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Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Maskownica, szerokość 1 kolumn, z zamknięciem 

przez wciśnięcie i obrót

Wysokość x szerokość

NH
00

300 x 250 mm, z wycięciem

Do 1 rozłącznika bezpiecznikowego rozmiaru 2

M(B)T135(B) 1 AG71 2CPX062873R9999

NH
00

NH
00

300 x 250 mm, z wycięciem

Do 2 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00

M(B)T136(B) 1 AG65 2CPX062870R9999

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

600 x 250 mm, z wycięciem

Do 4 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00

M(B)T137(B) 1 AG73 2CPX062875R9999

NH 1

450 x 250 mm, z wycięciem

Do 1 rozłącznika bezpiecznikowego rozmiaru 1

M(B)T142(B) 1 AG72 2CPX062874R9999

NH 1

NH 1

750 x 250 mm, z wycięciem

Do 2 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 1

M(B)T143(B) 1 AG173 2CPX062899R9999

NH 2

450 x 250 mm, z wycięciem

Do 1 rozłącznika bezpiecznikowego rozmiaru 2

M(B)T144(B) 1 AG161 2CPX062887R9999

NH 2

NH 2

750 x 250 mm, z wycięciem

Do 2 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 2

M(B)T145(B) 1 AG174 2CPX062900R9999

300 x 250 mm, z wycięciem

Do rozłącznika OT: OT160M3 MA160ALAB 1 AG200 2CPX062931R9999

Do rozłącznika OT: OT200E03P, OT250E03P MA200ALAB

MA250ALAB

1 AG201 2CPX062932R9999

AG71

AG65

AG73

AG72

AG173

AG161

AG174

AG200

System paneli rozdzielczych — części systemu
Maskownice, szerokość 1 kolumny, z wycięciem
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Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Maskownica, szerokość 1 kolumn, z zamknięciem 

przez wciśnięcie i obrót

Wysokość x szerokość

300 x 250 mm, z wycięciem

Do wyłącznika kompaktowego Tmax T1, T2, T3, XT1, 

XT3

M(B)A190T 1 AG205 2CPX062936R9999

300 x 250 mm, z wycięciem

Do wyłącznika kompaktowego Tmax T1 MA100ALSB

MA160ALSB

1 AG196 2CPX062927R9999

Do wyłącznika kompaktowego Tmax T3 MA200ALSB

MA250ALSB

1 AG197 2CPX062928R9999

300 x 250 mm, z wycięciem

Do wyłącznika kompaktowego Tmax XT2

M(B)A191T 1 AG206 2CPX062855R9999

450 x 250 mm, z wycięciem

Do wyłącznika kompaktowego Tmax XT4

M(B)A193T 1 AG207 2CPX062856R9999

450 x 250 mm, z wycięciem

Do wyłącznika kompaktowego Tmax T4

M(B)A192T 1 AG1304 2CPX064157R9999

300 x 250 mm, z wycięciem

Do S750

M(B)H150 1 AG127 2CPX062986R9999

150 x 250 mm, z wycięciem

Do łącznika z elastyczną rurką elektroinstalacyjną

M(B)V180

M(B)V181

M(B)V182

1 AG175 2CPX062901R9999

300 x 250 mm, z wycięciem

Do montażowego gniazda bezpieczników

5 x 3 x D02 

M(B)R102(B) 1 AG160 2CPX062886R9999

300 x 250 mm, z wycięciem

Do montażowego gniazda bezpieczników

Miejsce na urządzenia poziome

134 mm

M(B)R102H 1 AG121 2CPX062969R9999

450 x 250 mm, z wycięciem

Do montażowego gniazda bezpieczników

Miejsce na urządzenia poziome

295 mm

M(B)R103H 1 AG131 2CPX062970R9999

AG205

AG196

AG206

AG207

AG1304

AG127

AG175

AG160

AG121

AG131

System paneli rozdzielczych — części systemu
Maskownice, szerokość 1 kolumny, z wycięciem
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Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Maskownica, szerokość 1 kolumny,

z zamknięciem przez wciśnięcie i obrót o 90°

Wysokość x szerokość

300 x 250 mm, z wycięciem

Do aparatów pomiarowych, 96 x 96 mm

M(B)U157 1 AG164 2CPX062890R9999

450 x 250 mm, z wycięciem

Do aparatów pomiarowych, 96 x 96 mm

M(B)U158 1 AG165 2CPX062891R9999

450 x 250 mm, z wycięciem

Do oświetlenia szafy rozdzielczej

- 1 AG168 2CPX062894R9999

450 x 250 mm, z wycięciem

Do 3 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 100 mm

ML152B 1 AG185 2CPX062911R9999

750 x 250 mm, z wycięciem

Do 3 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 185 mm

ML100B 1 AG188 2CPX062914R9999

Maskownica z okienkiem

Szerokość 1 kolumny, z zamknięciem 

przez wciśnięcie i obrót

300 x 250 mm, z okienkiem - 1 AG12S 2CPX062228R9999

450 x 250 mm, z okienkiem - 1 AG13S 2CPX062230R9999

600 x 250 mm, z okienkiem - 1 AG14S 2CPX062232R9999

AG164

AG165

AG168

AG185

AG188

AG12S

System paneli rozdzielczych — części systemu
Maskownice, szerokość 1 kolumny, z wycięciem i oknem
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Maskownice, szerokość 2 kolumny, z wycięciem

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Maskownica, szerokość 2 kolumn, 

z zamknięciem przez wciśnięcie i obrót o 90°

Wysokość x szerokość

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

300 x 500 mm, z wycięciem

Do 4 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00

M(B)T236(B) 1 AG75 2CPX062876R9999

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

600 x 500 mm, z wycięciem

Do 8 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00

M(B)T237(B) 1 AG79 2CPX062877R9999

NH 1 NH 1

450 x 500 mm, z wycięciem

Do 2 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 1

M(B)T242(B)

M(B)T251(B)

1 AG82 2CPX062878R9999

750 x 500 mm, z wycięciem

Do 4 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 1

M(B)T243(B) 1 AG83 2CPX062879R9999

NH 2 NH 2

450 x 500 mm, z wycięciem

Do 2 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 2

M(B)T244(B) 1 AG92 2CPX062884R9999

NH 2 NH 2

NH 2 NH 2

750 x 500 mm, z wycięciem

Do 4 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 2

M(B)T245(B) 1 AG66 2CPX062871R9999

300 x 500 mm, z wycięciem

Do wyłącznika kompaktowego Tmax T1, T2, T3, XT1, 

XT3

M(B)A290T 1 AG259 2CPX062979R9999

450 x 500 mm, z wycięciem

Do 3- i 4-biegunowego wyłącznika kompaktowego 

Tmax T4/T5

M(B)A292T 1 AG1404 2CPX064158R9999

Do wyłącznika kompaktowego Tmax T5 MA400ALSB

MA630ALSB

1 AG198 2CPX062929R9999

300 x 500 mm, z wycięciem

Do S750

M(B)H250 1 AG227 2CPX062987R9999

AG75

AG79

AG82

AG83

AG92

AG66

AG259

AG1404

AG227
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Maskownice, szerokość 2 kolumny, z wycięciem

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Maskownica, szerokość 2 kolumn, 

z zamknięciem przez wciśnięcie i obrót o 90°

Wysokość x szerokość

150 x 500 mm, z wycięciem

Do łącznika z elastyczną rurką elektroinstalacyjną

M(B)V281

M(B)V282

1 AG176 2CPX062902R9999

300 x 500 mm, z wycięciem

Do montażowego gniazda bezpieczników

14 x 3 x D02 

M(B)R202(B) 1 AG172 2CPX062898R9999

150 x 500 mm, z wycięciem

Do aparatów pomiarowych, 96 x 96 mm

M(B)U257 1 AG162 2CPX062888R9999

150 x 500 mm, z wycięciem

Do oświetlenia szafy rozdzielczej

M(B)U270 1 AG166 2CPX062892R9999

450 x 500 mm, z wycięciem

Do 6 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00, 

ZE59

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 100 mm

ML252B 1 AG186 2CPX062912R9999

750 x 500 mm, z wycięciem

Do 6 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 00, 

ZE55

ML200B 1 AG189 2CPX062915R9999

Do rozłączników bezpiecznikowych ABB SlimLine XR

Wycięcie: 300 mm, szerokość 

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 185 mm

- 1 AG177 2CPX062903R9999

750 x 500 mm, z wycięciem

Do 1 rozłącznika bezpiecznikowego, ZE56 – ZE58

- 1 AG182 2CPX062908R9999

750 x 500 mm, z wycięciem

Do 3 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru  

od 1 do 3, ZE56 – ZE58

- 1 AG181 2CPX062907R9999

AG176

AG172

AG162

AG166

AG186

AG189

AG182

AG181
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Maskownice, szerokość 2 kolumny, z wycięciem

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Maskownica, szerokość 2 kolumn, 

z zamknięciem przez wciśnięcie i obrót o 90°

Wysokość x szerokość

750 x 500 mm, z wycięciem

Do 4 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 1–3 

ZE56 – ZE58

ML21B

ML22B

ML23B

1 AG183 2CPX062909R9999

750 x 500 mm, z wycięciem

Do rozłączników bezpiecznikowych ABB SlimLine XR

Wycięcie: 400 mm, szerokość

- 1 AG179 2CPX062905R9999

Maskownica z okienkiem, szerokość 2 kolumn, 

z zamknięciem przez wciśnięcie i obrót o 90°

300 x 500 mm, z okienkiem - 1 AG22S 2CPX062229R9999

450 x 500 mm, z okienkiem - 1 AG23S 2CPX062231R9999

600 x 500 mm, z okienkiem - AG24S 2CPX062233R9999

AG183

AG22S
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Maskownice, szerokość 3 kolumn, z wycięciem

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Maskownica z wycięciem

Szerokość 3 kolumn, z zamknięciem 

przez wciśnięcie i obrót

Wysokość x szerokość

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

300 x 750 mm, z wycięciem

Do 6 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 0

M(B)T336(B) 1 AG84 2CPX062880R9999

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

NH
00

600 x 750 mm, z wycięciem

Do 12 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 0

M(B)T337(B) 1 AG85 2CPX062881R9999

NH 1 NH 1NH 1

450 x 750 mm, z wycięciem

Do 3 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 1

M(B)T342B

M(B)T351(B)

1 AG90 2CPX062882R9999

NH 1 NH 1NH 1

NH 1 NH 1NH 1

750 x 750 mm, z wycięciem

Do 6 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 1

M(B)T343(B) 1 AG91 2CPX062883R9999

NH 2 NH 2 NH 2 

450 x 750 mm, z wycięciem

Do 3 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 2

M(B)T344(B) 1 AG93 2CPX062885R9999

NH 2 NH 2 NH 2 

NH 2 NH 2 NH 2 

750 x 750 mm, z wycięciem

Do 6 rozłączników bezpiecznikowych rozmiaru 2

M(B)T345(B) 1 AG67 2CPX062872R9999

300 x 750 mm, z wycięciem

Do wyłącznika kompaktowego Tmax T1, T2, T3, XT1, 

XT3

M(B)A390T 1 AG359 2CPX062980R9999

300 x 750 mm, z wycięciem

Do S750

M(B)H350 1 AG327 2CPX062988R9999

AG84

AG85

AG90

AG91

AG93

AG67

AG359

AG327



8/108    2CPC 000 186 C0201 | System paneli rozdzielczych do 850 A

8

System paneli rozdzielczych — części systemu
Maskownice, szerokość 3 kolumn, z wycięciem

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Maskownica z okienkiem, szerokość 3 kolumn 

Z zamknięciem przez wciśnięcie i obrót o 90°

Wysokość x szerokość

300 x 750 mm, z wycięciem

Do montażowego gniazda bezpieczników

24 x 3 x D02 

M(B)R302(B) 1 AG321 2CPX062971R9999

150 x 750 mm, z wycięciem

Do aparatów pomiarowych, 96 x 96 mm

M(B)U357 1 AG163 2CPX062889R9999

150 x 750 mm, z wycięciem

Do oświetlenia szafy rozdzielczej

M(B)U370 1 AG167 2CPX062893R9999

450 x 750 mm, z wycięciem

Do 10 rozłączników bezpiecznikowych, ZE59

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 100 mm

ML352B 1 AG187 2CPX062913R9999

750 x 750 mm, z wycięciem

Do 10 rozłączników bezpiecznikowych, ZE55

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 185 mm

ML300B 1 AG190 2CPX062916R9999

750 x 750 mm, z wycięciem

Do rozłączników bezpiecznikowych ABB SlimLine XR

Wycięcie: 2 x 250 mm, szerokość

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 185 mm

- 1 AG178 2CPX062904R9999

750 x 750 mm, z wycięciem

Do 6 rozłączników bezpiecznikowych, ZE56 – ZE58

- 1 AG184 2CPX062910R9999

750 x 750 mm, z wycięciem

Do rozłączników bezpiecznikowych ABB SlimLine XR

Wycięcie: 600 mm, szerokość

- 1 AG180 2CPX062906R9999

AG321

AG163

AG167

AG187

AG190

AG184
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System paneli rozdzielczych — części systemu
Części do maskownic

Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Wspornik pod maskownicę o wysokości 45 mm

Do mocowania na profilach ramy montażowej EDF 

lub do mocowania przegrody. Do szyn DIN 35 x 

7,5 mm używać tylko tego wspornika pokrywy.

M(B)R...03 4 ED137P4 2CPX062600R9999

40 ED137P40 2CPX062601R9999

Wspornik pod maskownicę o wysokości 52,5 mm

Do mocowania (przez włożenie i obrót) na profilach 

ramy montażowej EDF lub WR lub do mocowania 

przegrody.

Do szyn DIN 35 x 15 mm używać tylko tego 

wspornika pokrywy.

Wszystkie moduły 4 ED138P4 2CPX062630R9999

12 ED138P12 2CPX062602R9999

40 ED138P40 2CPX062603R9999

1600 ED138P1600 2CPX062702R9999

Wspornik pod maskownicę o wysokości 88 mm

Do mocowania (przez włożenie i obrót) na profilach 

ramy montażowej EDF lub WR lub do mocowania 

przegrody. 

Stosować przy instalowaniu urządzeń o większej 

głębokości lub w połączeniu z systemami szyn 

zbiorczych.

4 ED139P4 2CPX062604R9999

Przekładka

Używany do przedłużenia wspornika pod 

maskownicę o 25 mm

M(B)R...03 4 ED135P4 2CPX062610R9999

Wspornik pokrywy 

(lewy/prawy)

1 ED110 2CPX039320R9999

Adapter szyny DIN

Do wspornika pokrywy ED138 i ED139

Zatrzaskuje się na szynie DIN od przodu

10 ED58P10 2CPX062338R9999

Zamknięcie działające przez wciśnięcie 

i obrót o 90°

Wszystkie pokrywy 12 ED50P12 2CPX062337R9999

Wkładka do wspornika osłony

Gwint metryczny. Do mocowania pokryw 

wykonanych z Makrolonu, blachy cienkiej 

lub aluminium na standardowych wspornikach 

pokrywy EDF

4 ED136P4 2CPX062611R9999

ED137P4

ED138P4

ED139P4

ED135P4

ED110

ED58P10

ED50P12

ED136P4
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Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Zamknięcie działające przez wciśnięcie  

i obrót o 90°

Do mocowania pokryw wykonanych z Makrolonu, 

blachy cienkiej lub aluminium na standardowych 

wspornikach pokrywy 

4 ED41P4 2CPX062332R9999

Złączka do plombowania 

Do późniejszego zamontowania w osłonach 

standardowych paneli (wywiercić otwór 6 mm)

5 ZB35P5 2CPX062392R9999

Wysunięta rama do montażu pokryw 

Do paneli ze wspornikiem pokrywy 52,5 mm (ED138 

itp.); rama z tworzywa sztucznego do wysunięcia 

pokrywy o 25 lub 35 mm

Szerokość 1 kolumny

300 x 250 AG12 1 ED212 2CPX062782R9999

450 x 250 AG13 1 ED213 2CPX062783R9999

600 x 250 AG14 1 ED214 2CPX062784R9999

750 x 250 AG15 1 ED215 2CPX062785R9999

Szerokość 2 kolumn

300 x 500 AG22 1 ED222 2CPX062787R9999

450 x 500 AG23 1 ED223 2CPX062788R9999

600 x 500 AG24 1 ED224 2CPX062789R9999

750 x 500 AG25 1 ED225 2CPX062790R9999

Szerokość 3 kolumn

300 x 750 AG32 1 ED232 2CPX062792R9999

450 x 750 AG33 1 ED233 2CPX062793R9999

600 x 750 AG34 1 ED234 2CPX062794R9999

750 x 750 AG35 1 ED235 2CPX062795R9999

Zamawiać osobno dla każdej ramy:

Do wysunięcia o 25 mm, 1 x ED135P4

Do wysunięcia o 35 mm, 1 x ED139P4

Pokrywa bezpieczeństwa 
SIKAB na zaciski

Kątownik

Płyta koń-
cowa 

Płaskownik

Płyta końcowa

Zatrzaskiwana na szynie DIN 35 mm

1 ZK140 2CPX038140R9999

50 ZK140P50 2CPX039363R9999

Kątownik

Do zatrzaskiwania na płytach końcowych, 

długość 1 m

1 ZK141 2CPX038141R9999

Płaskownik

Do zatrzaskiwania między 2 płytami końcowymi, 

długość 1 m

1 ZK142 2CPX038142R9999

10 ZK142P10 2CPX039365R9999

ED41P4

ZB35P5

ED212

System paneli rozdzielczych — części systemu
Wysunięta rama/pokrywy ochronne zacisków
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Rozmiar In

Miedzia-
na szyna 
zbiorcza
w mm

Połącze-
nie

Liczba 
rozłączni-
ków

Typ
... Szt. Typ Nr kat.

Systemy szyn zbiorczych z kablem zasilającym, przekrój 35 mm2 , długość 500 mm

Rozmiar 00 320 A 20 x 5 mm M8 4 - 1 ZH55 2CPX038559R9999

Systemy szyn zbiorczych bez kabli zasilających 

Rozmiar 00 320 A 20 x 5 M8 2 MT136B 1 ZH214 2CPX060443R9999

Rozmiar 00 320 A 20 x 5 M8 4 MT236B 1 ZH211 2CPX060440R9999

Rozmiar 00 320 A 20 x 5 M8 6 MT336B 1 ZH311 2CPX060450R9999

Rozmiar 00 320 A 20 x 5 M8 4 MT137B 1 ZH216 2CPX060445R9999

Rozmiar 00 320 A 20 x 5 M8 4 - 5 ZH216P5 2CPX062418R9999

Rozmiar 00 320 A 20 x 5 M8 8 MT237B 1 ZH212 2CPX060441R9999

Rozmiar 00 320 A 20 x 5 M8 12 MT337B 1 ZH312 2CPX060451R9999

Rozmiar 1/2 440 A 30 x 5 M10 2 MT242B

MT244B

1 ZH217 2CPX060446R9999

 

Rozmiar 1/2 630 A 30 x 10 M10 4 MT243B

MT245B

1 ZH218 2CPX060447R9999

Rozmiar 1/2 440 A 30 x 5 M10 3 MT342B

MT344B

1 ZH317 2CPX060456R9999

Rozmiar 1/2 630 A 30 x 10 M10 6 MT343B

MT345B

1 ZH318 2CPX060457R9999

>  Ważna informacja: W celu podłączenia linii zasilających w przypadku jednego rzędu rozłączników użyć 3 prostych lub 3 kątowych końcówek kablowych oczkowych, 
a w przypadku podwójnego rzędu rozłączników użyć 3 kątowych końcówek kablowych oczkowych.

ZH55

ZH214

ZH211

ZH311

ZH216

ZH212

ZH312

ZH217

ZH218

ZH317

ZH318

System paneli rozdzielczych — części systemu
Systemy szyn zbiorczych do modułów rozłączników 
bezpiecznikowych
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Artykuł Do użytku z... Szt. Typ Nr kat.

Rozłącznik bezpiecznikowy rozmiaru 00

Pojedyncza ramka maskująca MT135B 1 ZH425 2CPX062952R9999

Podwójna ramka maskująca MT136B

MT137B

MT236B

MT237B

MT250B

1 ZH426 2CPX062953R9999

Potrójna ramka maskująca MT336B

MT337B

MT350B

1 ZH427 2CPX062954R9999

Pojedyncza, pełna ramka maskująca - 1 ZH428 2CPX062955R9999

Podwójna, pełna ramka maskująca - ZH429 2CPX062956R9999

Potrójna pełna ramka maskująca - ZH430 2CPX062957R9999

Rozłącznik bezpiecznikowy rozmiaru 1 

Pojedyncza ramka maskująca MT...42B 

MT...43B 

MT...51B

1 ZH438 2CPX062961R9999

Podwójna ramka maskująca - 1 ZH439 2CPX062962R9999

Pojedyncza, pełna ramka maskująca - 1 ZH440 2CPX062963R9999

Rozłącznik bezpiecznikowy rozmiaru 2

Pojedyncza ramka maskująca

Do modułów o szerokości 1 kolumny

MT144B 

MT145B

1 ZH447 2CPX039842R9999

Pojedyncza ramka maskująca

Do modułów o szerokości 3 kolumn

MT344B 

MT345B

1 ZH448 2CPX062965R9999

Podwójna ramka maskująca MT244B 

MT245B

MT344B 

MT345B

1 ZH449 2CPX062965R9999

Pojedyncza, pełna ramka maskująca - 1 ZH442 2CPX062939R9999

Płytka izolacyjna do montażu na niezajętych końcach szyn zbiorczych do:

Rozłączniki bezpiecznikowe  

Z elementami mocującymi

Rozmiar 00 - 1 ZX148 2CPX044018R9999

1 - 1 ZX128 2CPX039128R9999

2 - 1 ZX129 2CPX039129R9999 

Szyny N/PE do mocowania za poprzecznicami do:

Rozłącznik bezpiecznikowy rozmiaru 00

Miedziana 20 x 4 mm, z elementami mocującymi

- 1 ZH53 2CPX038557R9999

Rozłącznik bezpiecznikowy rozmiaru 1

Miedziana 20 x 4 mm, z elementami mocującymi

- 1 ZH54 2CPX038558R9999

ZH425

ZH426

ZH427

ZH428

ZH439

ZH440

ZH447

ZH449

ZH442

ZX148

ZH53

System paneli rozdzielczych — części systemu
Ramki maskujące i płytki izolacyjne do rozłączników 
bezpiecznikowych
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System paneli rozdzielczych — panele rozdzielcze/zestawy 
kombinowane
Konfiguracje szaf naściennych i wolnostojących

Szafy naścienne U, A, B 
TwinLine-G, TwinLine-L i TwinLine-W
Przykład:  Konfiguracja z panelami rozdzielczymi/zestawami kombinowanymi w szafie naściennej TwinLine-G

Forma dostawy
Zestaw montażowy EDF, panele 
rozdzielcze, zestawy kombinowane 
(fabrycznie zamocowane na profilu 
EDF) i pusta szafa — każdy z tych 
elementów jest dostarczany jako 
indywidualnie zapakowana podzespół.

Panel rozdzielczy 
+  panel rozdzielczy i zestaw kombinowany 
+ zestaw montażowy EDF 
+ pusta szafa 
=  naścienna tablica rozdzielcza i zestaw 

kombinowany

Szafy wolnostojące HS, W, szafy rozdzielcze TwinLine-G, -L i -W,  
TriLine®/szafy o podwyższonej odporności pożarowej SF
Przykład:  Konfiguracja z panelami rozdzielczymi/zestawami kombinowanymi w szafie naściennej TwinLine-L

Forma dostawy
Panele rozdzielcze, zestawy 
kombinowane (fabrycznie zamocowane 
na profilu EDF), łączniki paneli i pusta 
szafa — każdy z tych elementów 
jest dostarczany jako indywidualnie 
zapakowana podzespół.

*  Całkowita wysokość ramy montażowej 
EDF nie może przekraczać 1350 mm (OH 5). 
Dlatego ze względów konstrukcyjnych 
szafy wolnostojące (przystosowane 
do ram montażowych EDF) dostarczane 
są z zamontowaną centralną szyną 
wsporczą. Centralna szyna może 
być przesuwana w górę lub w dół 
o wielokrotność jednostki podziałki równej 
150 mm.

TG209GTG209G

Panele rozdzielcze 
+ zestawy kombinowane 
+ łączniki paneli 
+ pusta szafa 
= wolnostojąca tablica rozdzielcza

+ łączniki paneli ED30P2

TL312GTL312G
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 A
G

73 Panele na rozłączniki bezpiecznikowe 
Rozmiar 00 (160 A)*
Konfiguracja: Uniwersalna poprzecznica 
montażowa do instalacji rozłączników, z nakrętkami 
ślizgowymi w celu dostosowania do różnych 
pozycji mocowania (gwint M6), pokrywy 
z tworzywa sztucznego. Pokrywy z wycięciami 
na rozłączniki bezpiecznikowe dostosowane 
do wymiarów ramki maskującej (bez rozłącznika)

> Ramki maskujące — zobacz strona 8/115
> Systemy szyn zbiorczych — zobacz strona 8/114

A
G7

2

Panele na rozłączniki bezpiecznikowe 
Rozmiar 1 (250 A)*
Konfiguracja: Uniwersalna poprzecznica 
montażowa do instalacji rozłączników, z nakrętkami 
ślizgowymi w celu dostosowania do różnych 
pozycji mocowania (gwint M8), pokrywy 
z tworzywa sztucznego. Pokrywy z wycięciami 
na rozłączniki bezpiecznikowe dostosowane 
do wymiarów ramki maskującej (bez rozłącznika)

> Ramki maskujące — zobacz strona 8/115

AG
13 Panele z płytami montażowymi

Konfiguracja: Płyta montażowa z blachy stalowej 
ocynkowanej w procesie Sendzimira, o grubości 
2 mm, ST1203. Płyta montażowa mocowana jest 
do wsporników głębokościowych, umożliwiających 
płynną regulację głębokości. Maksymalny odstęp 
między płytą montażową a pokrywą wynosi 
143 mm (uwzględnić głębokość szafy); pokrywy 
z tworzywa sztucznego.

Panele jako osłona przed dotykiem 
(lub do indywidualnego montażu)
Konfiguracja: Pusty panel bez części 
montażowych, pokrywy z tworzywa sztucznego 
(pokrywy pełne) 

 A
G

13

Panele z poprzecznicami montażowymi do 
mocowania urządzeń bez nawiercania otworów
Konfiguracja: Co 150 mm jedna płyta 
montażowa jest przymocowana do wsporników 
głębokościowych, a jej głębokość jest płynnie 
regulowana. Maksymalna głębokość instalacji 
między płytą montażową a pokrywą wynosi 
143 mm (należy uwzględnić głębokość szafy), 
pokrywy z tworzywa sztucznego.

System paneli rozdzielczych z panelami rozdzielczymi
Wyposażenie paneli rozdzielczych

Panele z szynami zbiorczymi
Konfiguracja: 5-biegunowy system szyn zbiorczych
Cu 12 x 5 mm, odstęp między szynami zbiorczymi: 
40 mm, pokrywa z tworzywa sztucznego (pokrywy 
pełne)

> Zaciski połączeń szyn zbiorczych — zobacz strona 8/84

*Nie nadaje się do szaf o podwyższonej odporności pożarowej.         

AS
13 Panele na urządzenia mocowane na szynie DIN

Konfiguracja: Szyna DIN 35 x 15 mm do montażu 
urządzeń, ze specjalnymi kwadratowymi otworami 
na okablowanie.
Odstęp między szynami DIN: 125 mm. Pokrywy 
z tworzywa sztucznego. Wycięcie na urządzenia 
mocowane na szynie DIN zgodnie z normą DIN 
43880 na 12 urządzeń (216 mm) na szerokość 
kolumny.

> Uchwyty do mocowania przewodów — zobacz strona 8/132
> Zaślepki modułowe — zobacz strona 8/132

AS
14

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
  

  
AG

13

Panele na zaciski mocowane na szynie DIN
Konfiguracja: Szyna DIN 35 x 15 mm do 
montażu zacisków mocowanych na szynie 
DIN, ze specjalnymi kwadratowymi otworami 
na okablowanie. Odstęp między szynami DIN: 
125 mm. Pokrywy z tworzywa sztucznego. W celu 
zamocowania szyn DIN z podwójną izolacją 
użyć elementów izolacyjnych ZK90P2. Aby 
przymocować szyny DIN w pozycji wpuszczonej, 
należy użyć wsporników głębokościowych 
ED33P2.
> Elementy izolacyjne — zobacz strona 8/86
> Wsporniki głębokościowe — zobacz strona 8/89
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2V2A 2V2-150

 – Rozbudowa o szyny DIN 35 x 15 mm.
 – Panele rozdzielcze lub kombinacje paneli muszą mieć tę 

samą wysokość (w jednostkach siatki) co szafy, w których 
mają zostać zamontowane.

 – W szafach wolnostojących lub rozdzielczych dwa panele lub 
kombinacje paneli należy instalować nad sobą.

 – Bez szybkozłączek N/PE
 – Szyny profilowane EDF wchodzą w zakres dostawy.

Wysokość Szerokość

SU

Podział pokrywy (mm) Minimalna 
głębokość 
szafy 
(mm)

Typ Nr kat.OH GU mm PW mm Góra Środek Dół

Odstęp między szynami DIN: 125 mm

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1V00A 2CPX037580R9999

2 500 72 450 - - 120 2V00A 2CPX037581R9999

0 4 600 1 250 48 600 - - 120 1V0A 2CPX037591R9999

2 500 96 600 - - 120 2V0A 2CPX037592R9999

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1V1A 2CPX037610R9999

2 500 120 300 - 450 120 2V1A 2CPX037611R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1V2A 2CPX037622R9999

2 500 144 300 - 600 120 2V2A 2CPX037623R9999

2 6 900 1 250 72 450 - 450 120 1V23A 2CPX037634R9999

2 500 144 450 - 450 120 2V23A 2CPX037635R9999

3 7 1050 1 250 84 450 - 600 120 1V3A 2CPX037639R9999

2 500 168 450 - 600 120 2V3A 2CPX037640R9999

4 8 1200 1 250 96 450 - 750 120 1V4A 2CPX037651R9999

2 500 192 450 - 750 120 2V4A 2CPX037652R9999

5 9 1350 1 250 108 450 450 450 120 1V5A 2CPX037665R9999

2 500 216 450 450 450 120 2V5A 2CPX037666R9999

Odstęp między szynami DIN: 150 mm

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1V00-150 2CPX077800R9999

2 500 72 450 - - 120 2V00-150 2CPX077801R9999

0 4 600 1 250 48 600 - - 120 1V0-150 2CPX077802R9999

2 500 96 600 - - 120 2V0-150 2CPX077803R9999

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1V1-150 2CPX077804R9999

2 500 120 300 - 450 120 2V1-150 2CPX077805R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1V2-150 2CPX077808R9999

2 500 144 300 - 600 120 2V2-150 2CPX077809R9999

System paneli rozdzielczych — panele rozdzielcze 
Urządzenia mocowane na szynie DIN 

1V00-150 1V0-150 1V1-150 1V2-1501V00A 1V0A 1V1A 1V2A 1V23A 1V3A 1V4A 1V5A

3 GU/450 mm

4 GU/600 mm

5 GU/750 mm

6 RE /900 mm

7 GU/1050 mm

8 GU/1200 mm

9 GU/1350 mm



8/116    2CPC 000 186 C0201 | System paneli rozdzielczych do 850 A

8

System paneli rozdzielczych — panele rozdzielcze 
Urządzenia mocowane na szynie DIN z zaciskami

2V2KA 2V2K-150

 – Szyny DIN pod zaciski, mocowane z użyciem elementu 
izolacyjnego ZK90P2 

 – Szyny DIN pod zaciski i urządzenia do mocowania na szynie 
35 x 15 mm

 – Panele rozdzielcze lub kombinacje paneli muszą mieć 
tę samą wysokość (w jednostkach siatki) co szafy, w których 
mają zostać zamontowane.

 – W szafach wolnostojących lub rozdzielczych dwa panele 
lub kombinacje paneli należy instalować nad sobą.

 – Bez szybkozłączek N/PE
 – Szyny profilowane EDF wchodzą w zakres dostawy.

Wysokość Szerokość

SU

Podział pokrywy (mm) Minimalna 
głębokość 
szafy (mm) Typ Nr kat.OH GU mm PW mm Góra Środek Dół

Odstęp między szynami DIN: 125 mm

0 4 600 1 250 48 150 - 450 120 1V0KA 2CPX037593R9999

2 500 96 150 - 450 120 2V0KA 2CPX037594R9999

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1V1KA 2CPX037612R9999

2 500 120 300 - 450 120 2V1KA 2CPX037613R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1V2KA 2CPX037624R9999

2 500 144 300 - 600 120 2V2KA 2CPX037625R9999

2 6 900 1 250 72 450 - 450 120 1V23KA 2CPX037637R9999

2 500 144 450 - 450 120 2V23KA 2CPX037638R9999

3 7 1050 1 250 84 450 - 600 120 1V3KA 2CPX037641R9999

2 500 168 450 - 600 120 2V3KA 2CPX037642R9999

4 8 1200 1 250 96 450 - 750 120 1V4KA 2CPX037653R9999

2 500 192 450 - 750 120 2V4KA 2CPX037654R9999

5 9 1350 1 250 108 450 450 450 120 1V5KA 2CPX037667R9999

2 500 216 450 450 450 120 2V5KA 2CPX037668R9999

Odstęp między szynami DIN: 150 mm

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1V1K-150 2CPX077806R9999

2 500 120 300 - 450 120 2V1K-150 2CPX077807R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1V2K-150 2CPX077810R9999

2 500 144 300 - 600 120 2V2K-150 2CPX077811R9999

3 GU/450 mm

4 GU/600 mm

5 GU/750 mm

6 GU/900 mm

7 GU/1050 mm

8 GU/1200 mm

9 GU/1350 mm

1V0KA 1V1KA 1V2KA 1V23KA 1V3KA 1V4KA 1V5KA 1V2K-1501V1K-150
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System paneli rozdzielczych — panele rozdzielcze
Szyny zbiorcze 40 mm z zaciskami i modułem ochrony 
przed dotykiem

2B2A

 – Panele rozdzielcze lub kombinacje paneli muszą mieć 
tę samą wysokość (w jednostkach siatki) co szafy, w których 
mają zostać zamontowane.

 – W szafach wolnostojących lub rozdzielczych dwa panele 
lub kombinacje paneli należy instalować nad sobą.

 – Szyny profilowane EDF wchodzą w zakres dostawy.

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1B00A 2CPX037585R9999

2 500 72 450 - - 120 2B00A 2CPX037586R9999

0 4 600 1 250 48 600 - - 120 1B0A 2CPX037601R9999

2 500 96 600 - - 120 2B0A 2CPX037602R9999

1 5 750 1 250 60 750 - - 120 1B1A 2CPX037620R9999

2 500 120 750 - - 120 2B1A 2CPX037621R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1B2A 2CPX037632R9999

2 500 144 300 - 600 120 2B2A 2CPX037633R9999

3 7 1050 1 250 84 450 - 600 120 1B3A 2CPX037649R9999

2 500 168 450 - 600 120 2B3A 2CPX037650R9999

4 8 1200 1 250 96 450 - 750 120 1B4A 2CPX037661R9999

2 500 192 450 - 750 120 2B4A 2CPX037662R9999

5 9 1350 1 250 108 450 450 450 120 1B5A 2CPX037675R9999

2 500 216 450 450 450 120 2B5A 2CPX037676R9999

1B00A 1B0A 1B1A 1B2A 1B3A 1B4A 1B5A

2V002A 2V02A

 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 40 mm
 – Z 5-biegunowymi szynami zbiorczymi 12 x 5 mm
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZB5
 – Prąd znamionowy (In) maks. 360 A
 – Panele rozdzielcze lub kombinacje paneli muszą mieć 

tę samą wysokość (w jednostkach siatki) co szafy, w których 
mają zostać zamontowane.

 – W szafach wolnostojących lub rozdzielczych dwa panele 
lub kombinacje paneli należy instalować nad sobą.

 – Szyny profilowane EDF wchodzą w zakres dostawy.

Wysokość Szerokość

SU

Podział pokrywy (mm) Minimalna 
głębokość 
szafy (mm) Typ Nr kat.OH GU mm PW mm Góra Środek Dół

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1V002A 2CPX037590R9999

2 500 72 450 - - 120 2V002A 2CPX037609R9999

0 4 600 1 250 48 300 - 300 120 1V02A 2CPX037606R9999

2 500 96 300 - 300 120 2V02A 2CPX037607R9999

1V002A 1V02A

3 GU/450 mm

4 GU/600 mm

5 GU/750 mm

6 GU/900 mm

7 GU/1050 mm

8 GU/1200 mm

9 GU/1350 mm
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System paneli rozdzielczych — panele rozdzielcze
Płyty montażowe i technika komunikacyjna

2M2A

 – Płyty montażowe mają płynną regulację głębokości 
z użyciem wspornika głębokościowego ED33.

 – Panele rozdzielcze lub kombinacje paneli muszą mieć 
tę samą wysokość (w jednostkach siatki) co szafy, w których 
mają zostać zamontowane.

 – W szafach wolnostojących lub rozdzielczych dwa panele 
lub kombinacje paneli należy instalować nad sobą. 

 – Szyny profilowane EDF wchodzą w zakres dostawy. 

Wysokość Szerokość

SU

Podział pokrywy (mm) Minimalna 
głębokość 
szafy (mm)

Typ Nr kat.OH GU mm PW mm Góra Środek Dół

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1M00A 2CPX037582R9999

2 500 72 450 - - 120 2M00A 2CPX037583R9999

0 4 600 1 250 48 600 - - 120 1M0A 2CPX037595R9999

2 500 96 600 - - 120 2M0A 2CPX037596R9999

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1M1A 2CPX037614R9999

2 500 120 300 - 450 120 2M1A 2CPX037615R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1M2A 2CPX037626R9999

2 500 144 300 - 600 120 2M2A 2CPX037627R9999

3 7 1050 1 250 84 450 - 600 120 1M3A 2CPX037643R9999

2 500 168 450 - 600 120 2M3A 2CPX037644R9999

4 8 1200 1 250 96 450 - 750 120 1M4A 2CPX037655R9999

2 500 192 450 - 750 120 2M4A 2CPX037656R9999

5 9 1350 1 250 108 450 450 450 120 1M5A 2CPX037669R9999

2 500 216 450 450 450 120 2M5A 2CPX037670R9999

1MK2A

 – Poprzecznice montażowe mają płynną regulację głębokości 
z użyciem wspornika głębokościowego ED33.

 – Do mocowania urządzeń bez nawiercania otworów, 
z użyciem nakrętek wciskowych M4

 – Panele rozdzielcze lub kombinacje paneli muszą mieć 
tę samą wysokość (w jednostkach siatki) co szafy, w których 
mają zostać zamontowane.

 – W szafach wolnostojących lub rozdzielczych dwa panele 
lub kombinacje paneli należy instalować nad sobą. 

 – Szyny profilowane EDF wchodzą w zakres dostawy.

00 3 450 1 250 36 450 - - 120 1MK00A 2CPX037179R9999

0 4 600 1 250 48 600 - - 120 1MK0A 2CPX037180R9999

1 5 750 1 250 60 300 - 450 120 1MK1A 2CPX037181R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 120 1MK2A 2CPX037182R9999

1M00A 1MK00A1M0A 1MK0A1M1A 1MK1A1M2A 1MK2A1M3A 1M4A 1M5A

3 GU/450 mm

4 GU/600 mm

5 GU/750 mm

6 GU/900 mm

7 GU/1050 mm

8 GU/1200 mm

9 GU/1350 mm
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System paneli rozdzielczych — panele rozdzielcze 
Rozłączniki bezpiecznikowe

1T42A 1T43A

 – Moduł bez wyposażenia na rozłączniki bezpiecznikowe ABB
 – Góra: Szyny DIN pod zaciski, mocowane z użyciem elementu 

izolacyjnego ZK90P2 
 – Szyny DIN pod zaciski i urządzenia do mocowania na szynie 35 x 15 mm
 – Ramki maskujące należy zamawiać oddzielnie
 – Panele rozdzielcze lub kombinacje paneli muszą mieć tę samą wysokość 

(w jednostkach siatki) co szafy, w których mają zostać zamontowane.
 – W szafach wolnostojących lub rozdzielczych dwa panele lub kombinacje 

paneli należy instalować nad sobą.
 – Szyny profilowane EDF wchodzą w zakres dostawy.

Wysokość Szerokość

SU

Podział pokrywy (mm) Liczba 
rozłączni-
ków

Minimalna 
głębokość 
szafy (mm) Typ Nr kat.OH GU mm PW mm Góra Środek Dół

Moduł bez wyposażenia na 1 rozłącznik bezpiecznikowy 160 A rozmiaru 00 (ZH411, ZH412)      

00 3 450 1 250 36 150 - 300 1 200 1T002A 2CPX037587R9999

0 4 600 1 250 48 300 - 300 1 200 1T02A 2CPX037599R9999

1 5 750 1 250 60 450 - 300 1 200 1T12A 2CPX037618R9999

2 6 900 1 250 72 600 - 300 1 200 1T22A 2CPX037630R9999

3 7 1050 1 250 84 300 450 300 1 200 1T32A 2CPX037647R9999

4 8 1200 1 250 96 300 600 300 1 200 1T42A 2CPX037659R9999

5 9 1350 1 250 108 450 600 300 1 200 1T52A 2CPX037673R9999

Moduł bez wyposażenia na 1 rozłącznik bezpiecznikowy 250 A rozmiaru 1 (ZH411, ZH412)

00 3 450 1 250 36 - - 450 1 200 1T003A 2CPX037584R9999

0 4 600 1 250 48 150 - 450 1 200 1T03A 2CPX037600R9999

1 5 750 1 250 60 300 - 450 1 200 1T13A 2CPX037619R9999

2 6 900 1 250 72 - 450 450 1 200 1T23A 2CPX037631R9999

3 7 1050 1 250 84 - 600 450 1 200 1T33A 2CPX037648R9999

4 8 1200 1 250 96 450 300 450 1 200 1T43A 2CPX037660R9999

5 9 1350 1 250 108 450 450 450 1 200 1T53A 2CPX037674R9999

> Ramki maskujące — zobacz strona 8/115

1T002A 1T02A 1T12A 1T22A 1T32A 1T42A 1T52A 1T003A 1T03A 1T13A 1T23A 1T33A 1T43A 1T53A

3 GU/450 mm

4 GU/600 mm

5 GU/750 mm

6 GU/900 mm
7 GU/1050 mm

8 GU/1200 mm

9 GU/1350 mm
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System paneli rozdzielczych — panele rozdzielcze 
Rozłączniki bezpiecznikowe

1T4A 2T4A

 – Moduł bez wyposażenia na rozłączniki bezpiecznikowe ABB
 – Góra: Szyny DIN pod zaciski, mocowane z użyciem elementu 

izolacyjnego ZK90P2 
 – Szyny DIN pod zaciski i urządzenia do mocowania na szynie 35 x 15 mm
 – Ramki maskujące należy zamawiać oddzielnie
 – Panele rozdzielcze lub kombinacje paneli muszą mieć tę samą wysokość 

(w jednostkach siatki) co szafy, w których mają zostać zamontowane.
 – W szafach wolnostojących lub rozdzielczych dwa panele lub kombinacje 

paneli należy instalować nad sobą.
 – Szyny profilowane EDF wchodzą w zakres dostawy.

Wysokość Szerokość

SU

Podział pokrywy (mm)
Liczba roz-
łączników

Minimalna 
głębokość 
szafy (mm) Typ Nr kat.OH GU mm PW mm Góra Środek Dół

Moduł bez wyposażenia na 4 rozłączniki bezpiecznikowe 160 A rozmiaru 00 (ZH411, ZH412)      

0 4 600 1 250 48 - - 600 4 200 1T0A 2CPX037597R9999

1 5 750 1 250 60 150 - 600 4 200 1T1A 2CPX037616R9999

2 6 900 1 250 72 300 - 600 4 200 1T2A 2CPX037628R9999

3 7 1050 1 250 84 450 - 600 4 200 1T3A 2CPX037645R9999

4 8 1200 1 250 96 600 - 600 4 200 1T4A 2CPX037657R9999

5 9 1350 1 250 108 450 300 600 4 200 1T5A 2CPX037671R9999

Moduł bez wyposażenia na 8 rozłączników bezpiecznikowych 160 A rozmiaru 00 (ZH411, ZH412)      

0 4 600 2 500 96 - - 600 8 200 2T0A 2CPX037598R9999

1 5 750 2 500 120 150 - 600 8 200 2T1A 2CPX037617R9999

2 6 900 2 500 144 300 - 600 8 200 2T2A 2CPX037629R9999

3 7 1050 2 500 168 450 - 600 8 200 2T3A 2CPX037646R9999

4 8 1200 2 500 192 600 - 600 8 200 2T4A 2CPX037658R9999

5 9 1350 2 500 216 450 300 600 8 200 2T5A 2CPX037672R9999

> Ramki maskujące — zobacz strona 8/115

1T0A 1T1A 1T2A 1T3A 1T4A 1T5A

3 GU/450 mm

4 GU/600 mm

5 GU/750 mm

6 GU/900 mm

7 GU/1050 mm

8 GU/1200 mm

9 GU/1350 mm
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System paneli rozdzielczych — zestawy kombinowane
Szyny zbiorcze 60 mm do urządzeń

30
0 

m
m

ED11EA ED21EA

ED10EA ED20EA
30

0 
m

m

250 mm 500 mm  – Z 3-biegunowym montażowym gniazdem bezpieczników
 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 60 mm
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZB5
 – Prąd znamionowy (In) maks. 360 A
 – Zestawy kombinowane mogą być używane tylko z panelami 

rozdzielczymi.

Wysokość Szerokość

SU Typ Nr kat.OH GU mm PW mm Konstrukcja Liczba
Minimalna głębokość 
szafy (mm)

0 2 300 1 250 24 D02 5 200 ED10EA 2CPX037800R9999

2 500 48 D02 14 200 ED20EA 2CPX037804R9999

0 2 300 1 250 24 Diazed E27 3 200 ED11EA 2CPX037801R9999

2 500 48 Diazed E27 / Diazed E33N 2 / 5 200 ED21EA 2CPX037805R9999

30
0 

m
m

ED12TA ED21TA

30
0 

m

ED13TA ED22TA

250 mm 500 mm  – Z 3-biegunowym rozłącznikiem bezpiecznikowym 
 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 60 mm
 – Z szynami zbiorczymi 3-biegunowymi 12 x 5 mm
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZB5
 – Prąd znamionowy (In) maks. 360 A
 – Zestawy kombinowane mogą być używane tylko z panelami 

rozdzielczymi. 

0 2 300 1 250 24 00 1 200 ED12TA 2CPX037802R9999

2 500 48 00 3 200 ED21TA 2CPX037806R9999

0 2 300 1 250 24 00 2 200 ED13TA 2CPX037803R9999

2 500 48 00 4 200 ED22TA 2CPX037807R9999
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System paneli rozdzielczych — zestawy kombinowane 
System szyn zbiorczych

ED61SA ED62SA
30

0 
m

m

250 mm 500 mm  – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 40 mm 
 – Z 5-biegunowymi szynami zbiorczymi 12 x 5 mm
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZB5
 – Prąd znamionowy (In) maks. 360 A
 – Zestawy kombinowane są wkładane od góry lub od dołu panelu 

rozdzielczego i mocowane do drugiej strony szafy. 

Wysokość Szerokość

SU Minimalna głębokość szafy (mm) Typ Nr kat.OH GU mm PW mm

0 2 300 1 250 24 200 ED61SA 2CPX037810R9999

2 500 48 200 ED62SA 2CPX037811R9999

ED71SA ED72SA

30
0 

m
m

250 mm 500 mm  – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 40 mm
 – Z 5-biegunowymi szynami zbiorczymi 12 x 5 mm
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZB5
 – Prąd znamionowy (In) maks. 360 A 
 – Zestawy kombinowane są wkładane od góry lub od dołu panelu 

rozdzielczego i w ten sam sposób mają być wkładane pomiędzy 
ściany szafy.

0 2 300 1 250 24 200 ED71SA 2CPX037812R9999

2 500 48 200 ED72SA 2CPX037813R9999

ED55A ED56A

30
0 

m
m

250 mm 500 mm  – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 60 mm
 – Z szynami zbiorczymi 3-biegunowymi 12 x 5 mm
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZB5
 – Prąd znamionowy (In) maks. 360 A
 – Zestawy kombinowane są wkładane od góry lub od dołu panelu 

rozdzielczego i mocowane do drugiej strony szafy.

0 2 300 1 250 24 200 ED55A 2CPX037808R9999

2 500 48 200 ED56A 2CPX037809R9999

250 mm 500 mm

ED91SA ED92SA

45
0 

m
m

 – Z dodatkową szyną na zaciski
 – Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 60 mm
 – Z szynami zbiorczymi 3-biegunowymi 12 x 5 mm
 – Ze wspornikiem szyn zbiorczych typu ZB5
 – Prąd znamionowy (In) maks. 360 A
 – Zestawy kombinowane są wkładane od góry lub od dołu panelu 

rozdzielczego i mocowane do drugiej strony szafy. 

0 3 450 1 250 36 200 ED91SA 2CPX037816R9999

2 500 72 200 ED92SA 2CPX037817R9999
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System paneli rozdzielczych — zestawy kombinowane 
Płyty montażowe, zaciski i wyłączniki kompaktowe Tmax

250 mm 500 mm

ED61MA ED62MA

30
0 

m
m

 – Płyty montażowe mają płynną regulację głębokości z użyciem 
wspornika głębokościowego ZW59P2.

 – Zestawy kombinowane są wkładane od góry lub od dołu panelu 
rozdzielczego i mocowane do drugiej strony szafy.

 – Głębokość instalacji między wspornikiem głębokościowym 
a pokrywą wynosi maksymalnie 178 mm.

Wysokość Szerokość

SU Minimalna głębokość szafy (mm) Typ Nr kat.OH GU mm PW mm

0 2 300 1 250 24 200 ED61MA 2CPX037820R9999

2 500 48 200 ED62MA 2CPX037821R9999

ED61KA ED62KA

250 mm 500 mm

30
0 

m
m

 – Z poziomymi szynami DIN 35 x 7,5 mm
 – Szyny DIN mocowane z użyciem elementu izolacyjnego ZK90P2
 – Formy dostawy z regulacją stopniową 
 – Odstęp między szynami DIN: 150 mm (możliwość regulacji w razie 

potrzeby)
 – Do instalacji z podwójną izolacją
 – Zestawy kombinowane są wkładane od góry lub od dołu panelu 

rozdzielczego i w ten sam sposób mają być wkładane pomiędzy 
ściany szafy.

0 2 300 1 250 24 200 ED61KA 2CPX037822R9999

2 500 48 200 ED62KA 2CPX037823R9999

0 3 450 1 250 36 200 ED91KA 2CPX037824R9999

2 500 72 200 ED92KA 2CPX037825R9999

ED320T4 ED630T5ED250T3

30
0

2 
RE

250

30
0

2 
RE

250

45
0

3 
RE

500

45
0

3 
RE

500

45
0

3 
RE

500  – Do wyłączników kompaktowych ABB Tmax
 – ED250T3 Tmax T1/XT1, 2 x 3-biegunowy 1 x 4-biegunowy, 

Tmax T2, 2 x 3-biegunowy, 1 x 4-biegunowy, Tmax T3/XT3, 1 x 
3-biegunowy, 1 x 4-biegunowy, w kompaktowej tablicy rozdzielczej 
tylko 1 x Tmax T1, obsługiwany dźwignią, maks. In do 100 A

 – ED320T4, Tmax, T4, 3-biegunowy
 – ED630T5, Tmax, T4, 4-biegunowy i Tmax, T5, 3- i 4-biegunowy 

Zestawy kombinowane mogą być używane tylko z panelami 
rozdzielczymi.

0 2 300 1 250 24 200 ED250T3 2CPX037826R9999

0 3 450 1 250 36 200 ED320T4 2CPX037827R9999

2 500 72 200 ED630T5 2CPX037828R9999
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System paneli rozdzielczych — panele rozdzielcze/zestawy 
kombinowane 
Ogólne akcesoria

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Łącznik paneli do profilu EDF

Do dowolnej kombinacji paneli rozdzielczych lub szyn profilowanych EDF

aż do wysokości maksymalnej 9

2 ED30P2 2CPX062302R9999

Łącznik obniżający do profilu EDF

Umożliwiają montaż na obniżonym poziomie, wraz z szynami zbiorczymi 

lub panelem z płytą montażową, do maksymalnej wysokości 9 jednostek siatki

2 ED31P2 2CPX062303R9999

Uchwyt obniżający do profilu EDF

Do kompensacji różnicy poziomów między przednim i tylnym punktem mocowania

 

2 ED32P2 2CPX062304R9999

System szyn zbiorczych N/PE do paneli rozdzielczych 

Cu 12 x 5 mm, maks. połączenie 95 mm2

Szerokość 1 kolumny 1 ZK300 2CPX038551R9999

Szerokość 2 kolumn 1 ZK301 2CPX038552R9999

 

ED30P2

ED31P2

ED32P2

ZK300

Artykuł

Liczba 
zacisków
1,5–4 mm2

Liczba 
zacisków
2,5–25 mm2

Wymiary 
zewnętrzne
wys. x szer. x 
gł. w mm Szt. Typ Nr kat.

Listwy zaciskowe N 

Do szybkich nośników

5 0 23 x 32 x 21 1 ZK50B 2CPX062750R9999

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51B 2CPX062751R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82B 2CPX062752R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113B 2CPX062753R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144B 2CPX062754R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175B 2CPX062755R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206B 2CPX062756R9999

Listwy zaciskowe PE

Do szybkich nośników

5 1 32 x 32 x 31 1 ZK51G 2CPX062757R9999

8 2 32 x 49 x 31 1 ZK82G 2CPX062758R9999

11 3 32 x 65 x 31 1 ZK113G 2CPX062759R9999

14 4 32 x 82 x 31 1 ZK144G 2CPX062760R9999

17 5 32 x 98 x 31 1 ZK175G 2CPX062761R9999

20 6 32 x 115 x 31 1 ZK206G 2CPX062762R9999

Mostki połączeniowe 

Do szybkozłączek

10 ZK10P10 2CPX062763R9999

Szybki nośnik 

Do paneli rozdzielczych

Szerokość użyteczna z szybkozłączkami: 214 mm

1 ZK14 2CPX064983R9999

Adapter do ZK50B 

Po zamocowaniu listwy zaciskowej N ZK50B w adapterze ZK15 szybkozłączka 

ZK50BT jest bocznie przymocowana do UK5… , A3 lub do szyny DIN

1 ZK15 2CPX064984R9999

ZK113B

ZK113G

ZK10P10

ZK14

ZK15
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System paneli rozdzielczych — panele rozdzielcze/zestawy 
kombinowane
Ogólne akcesoria

 Artykuł Szt. Typ Nr kat.

ZX66P4

Łącznik paneli 

Do łączenia ram montażowych EDF i WR

4 ZX66P4 2CPX062562R9999

50 ZX66P50 2CPX068614R9999

ED44P10 ED45P10

Uchwyt do mocowania przewodów 

Do prowadzenia przewodów, głębokość instalacji 28,5 mm, do włożenia w szynę 

DIN od tyłu

10 ED44P10 2CPX062335R9999

50 ED44P50 2CPX062308R9999

1000 ED44P1000 2CPX062704R9999

Uchwyt do mocowania przewodów 

Do prowadzenia przewodów lub do mocowania rury z tworzywa sztucznego 

 38 mm, głębokość instalacji 55 mm, do włożenia w szynę DIN od tyłu

10 ED45P10 2CPX062336R9999

50 ED45P50 2CPX062310R9999

1000 ED45P1000 2CPX062704R9999

ED59P10

Adapter szyny DIN Do uchwytu ED44 lub ED45 

Zatrzasnąć na szynie DIN od przodu.

10 ED59P10 2CPX062339R9999

ED43P10ED42P10

Wspornik do uchwytu do mocowania przewodów ED44 lub ED45

Do włożenia w szynę DIN od tyłu

10 ED42P10 2CPX062333R9999

Wspornik do uchwytu do mocowania przewodów ED44 lub ED45

Zatrzaskuje się na szynie DIN od przodu

10 ED43P10 2CPX062334R9999

ED47

Osłona 

Do zakrywania przewodów prowadzonych w uchwytach do mocowania przewodów 

ED44 i ED45, długość 1 m

1 ED47 2CPX039309R9999

ZA1P5

Zaślepki do wycięć 

O długości 12 modułów, wyłamywane, kolor RAL 7035

5 ZA1P5 2CPX062384R9999

50 ZA1P50 2CPX062378R9999

Metr bieżący

Kolor: RAL 7035

1 ZA2 2CPX038231R9999

20 ZA2P20 2CPX062379R9999

ZA122

Środek czyszczący do maskownic

Rozpylacz, 500 ml

1 ZA122 2CPX038293R9999
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System paneli rozdzielczych — panele rozdzielcze/zestawy 
kombinowane
Ogólne akcesoria

 Artykuł Szt. Typ Nr kat.
Paski do znakowania

20 mm, samoprzylepna, szerokość 1 kolumny 1 ZA8 2CPX060200R9999

5 ZA8P5 2CPX062598R9999

20 mm, samoprzylepna, szerokość 2 kolumn 1 ZA9 2CPX060201R9999

5 ZA9P5 2CPX062599R9999

20 mm, samoprzylepna, szerokość 3 kolumn 1 ZA7 2CPX060004R9999

5 ZA7P5 2CPX062597R9999

20 mm, samoprzylepna, metr bieżący 1 ZA10 2CPX038241R9999

10 ZA10P10 2CPX062706R9999

20 mm, samoprzylepna z dodatkową przezroczystą folią, metr bieżący 1 ZA11 2CPX038230R9999

10 ZA11P10 2CPX062707R9999

16 mm, samoprzylepna, metr bieżący 1 ZA12 2CPX038242R9999

10 ZA12P10 2CPX062708R9999

System oznakowania szyn zbiorczych 

L1, L2, L3, N, PE, 

1 arkusz = 120 różnych nalepek

1 ZA71 2CPX038458R9999

System oznakowania 

Samoprzylepny, do etykietowania ręcznego lub maszynowego, obejmujący:

1 arkusz z 10 paskami

1 ZA27 2CPX038495R9999

System oznakowania 

Do paneli rozdzielczych o wysokości do 6 GU

1 ZA73 2CPX038497R9999

System oznakowania 

Do paneli rozdzielczych o wysokości do 9 GU

1 ZA74 2CPX038498R9999

System oznakowania 

Do 8 x 12 SU

1 ZA78 2CPX031569R9999

Legenda — 72 urządzenia SU 1 ZA79 2CPX031570R9999

ZA8

ZA71

ZA27

ZA73

ZA74

ZA78

ZA79
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Notatki
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System SMISSLINE

Przegląd systemu SMISSLINE  9/2

Stosowane normy: DIN EN 60439/1 (VDE 0660-500)
DIN EN 60439-1 (VDE 0660-500)

System SMISSLINE
Spis treści



9/2    2CPC 000 186 C0201 | SMISSLINE

9

System SMISSLINE
Przegląd systemu

> Urządzenia SMISSLINE —zobacz strona 7/5

Zabezpieczenia SMISSLINE w technologii wtykowej — 
indywidualne podejście w technice aparatury rozdzielczej
Wystarczy podłączyć w systemie szyn zbiorczych pięć 
nowoczesnych i podobnie skonstruowanych urządzeń 
zabezpieczających — i to już koniec prac związanych 
z zasilaniem i podłączeniem. Oprócz ogromnych 
oszczędności czasu i pieniędzy korzyści gwarantuje 
również szybkość i łatwość wymiany urządzeń. Używając 
adaptera montażowego, łatwo wbudowuje się w system 
inne urządzenia mocowane na szynie DIN. System ten został 
zaprojektowany na potrzeby komercyjnej i przemysłowej 
aparatury rozdzielczej. Dzięki zastosowaniu systemu 
wtykowego możliwe jest znaczne skrócenie czasu montażu 
i instalacji oprzewodowania.

System firmy STRIEBEL & JOHN umożliwia łatwą modyfikację 
i rozbudowę szaf rozdzielczych i zainstalowanych elementów, 
a także optymalne wykorzystanie przestrzeni przy poziomym 
lub pionowym układzie urządzeń. Poszczególne elementy 
są doskonale dopasowane (np. podstawa wtykowa pod 
względem długości) do modułów CombiLine-M i szaf. 
Dzięki użyciu konfigurowanych części STRIEBEL & JOHN 
z systemem SMISSLINE mogą być łączone konwencjonalne 
urządzenia mocowane na szynie DIN, np. z serii M Compact.

SMISSLINE i STRIEBEL & JOHN — system szaf w skrócie:
– Elastyczny i modułowy.
– Swoboda przy projektowaniu.
– Oszczędność czasu przy planowaniu i montażu.
– Szybka adaptacja podczas rozbudowy.
– Dopasowane do siebie elementy systemu.
–  Zestawy kombinowane SMISSLINE i moduły SMISSLINE 

można łączyć z panelami rozdzielczymi i modułami 
STRIEBEL & JOHN.
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System SMISSLINE
System o wielu możliwościach

Szafa wolnostojąca z modułami na urządzenia 
SMISSLINE i urządzenia mocowane na szynie  
DIN oraz rozłączniki bezpiecznikowe.

Wyprowadzenia przewodów są podłączone bezpośrednio 
do urządzeń. Zaciski N i PE są odpowiednio 
przypisane do urządzeń. Siatka do układania kabli 
służy do uporządkowanego i przejrzystego mocowania 
przewodów wychodzących.

Szafa naścienna z modułami na ramie montażowej EDF 
z modułem na urządzenia SMISSLINE z adapterem montażowym 
i urządzeniami mocowanymi na szynie DIN.
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System SMISSLINE
Bezpieczeństwo

1 Zacisk zasilający
2  Listwa zacisków zasilania, prąd znamionowy 100 A, 

maks. 160 A 
50 mm2 (2 x 25 mm2) + 2 x 10 mm2 (LA, LB)

3 Osłona listwy zacisków zasilania 63 A 
4 Kable zasilające
5 Wyłącznik i wyłącznik różnicowoprądowy FS403
6 Wyłącznik i wyłącznik różnicowoprądowy
7 Wyłącznik różnicowoprądowy F404
8 Wyłącznik instalacyjny S401 M
9 Styk sygnalizacyjny

10 Blokada urządzenia
11 Szyna zbiorcza L3 lub DC +, –
12 Szyna zbiorcza L2 lub DC +, –
13 Szyna zbiorcza L1 lub DC +, –
14 Szyna zbiorcza N
15 Szyna zbiorcza pomocnicza LA
16 Szyna zbiorcza pomocnicza LB
17 Zaciski wyjściowe 
18 Dodatkowe gniazdo
19 Zakończenie gniazda

–  Do bezwysiłkowego podłączania i odłączania urządzeń i elementów podczas pracy — bez środków ochrony 
osobistej przed zagrożeniami elektrycznymi

–  Elastyczność: szybka wymiana, łatwa rozbudowa, możliwość tworzenia konfiguracji z elementami o różnej 
liczbie biegunów

– Ekonomiczne rozwiązanie: oszczędność czasu i przestrzeni dzięki technice wtykowej

1

3

4

2

19

17 18

5 98 7 6 10

11 12 13 14 1615
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System SMISSLINE
System o wielu możliwościach

Wyłączniki instalacyjne (MCB)
Zdolność wyłączania prądu 6 kA i 10 kA.
Wersje 1-, 2- i 3-biegunowe dla prądu znamionowego 
od 0,5 do 63 A. Opcjonalnie dostępne są wyłączniki 
instalacyjne 4-biegunowe z zabezpieczonym przewodem 
neutralnym. Charakterystyki zadziałania: B, C, D, K, UC-Z, 
UC-C. Styki pomocnicze i sygnalizacyjne mogą być 
umieszczone z lewej lub prawej strony.

Wyłączniki różnicowoprądowe (RCD)
Wyłączniki różnicowoprądowe (RCCB) 2-biegunowe, 25 A 
i 40 A (10, 30 i 100 mA); wyłączniki różnicowoprądowe 
4-biegunowe, od 25 A do 63 A (30, 100, 300 i 500 mA). Styki 
pomocnicze i sygnalizacyjne mogą być umieszczone z lewej 
lub prawej strony. Wersje krótkozwłoczne F402K, F404K (nie 
reagują na zakłócenia łączeniowe lub pochodzące do przepięć 
atmosferycznych). 
Selektywny wyłącznik różnicowoprądowy typu S (selektywny 
względem umieszczonych po stronie zasilanej wyłączników 
różnicowoprądowych lub F402K, F404K).

Wyłączniki różnicowoprądowe z zabezpieczeniem 
nadmiarowoprądowym (RCBO) 

Wersje od 13 do 32 A o charakterystyce zadziałania B i C na 
10 lub 30 mA. Styki pomocnicze i sygnalizacyjne mogą być 
umieszczone z lewej strony. Wersje krótkozwłoczne FS401K 
(nie reagują na zakłócenia łączeniowe lub pochodzące 
do przepięć atmosferycznych). Wersja 4-biegunowa na prąd 
od 10 A do 32 A o szerokości 72 mm: FS403.

Zabezpieczenie silnika
Ręczny rozrusznik silnika o dużej wydajności 
MS325 na napięcie Un 690 V, o zakresie prądu In 
od 0,1 do 25 A. Zdolność wyłączania zwarć 100/50 kA 
z zabezpieczeniem przed brakiem fazy. 
Kompensacja temperatury oraz wewnętrzny (wciskany) 
wyzwalacz podnapięciowy. Styki pomocnicze i sygnalizacyjne 
mogą być umieszczone z lewej strony. Adapter do wersji MS 
116/MS132.

Ogranicznik przepięć
Ochronnik 4-biegunowy typu II. Styk sygnalizacyjny ruchomy 
opcjonalnie zintegrowany z urządzeniem. 
Znamionowy prąd wyładowczy In 15 kA.

Rozłącznik 
Rozłącznik SMISSLINE bezpośrednio załączany,  
In 63 A.

Podstawa wtykowa
Podstawa wtykowa o szerokości 6 lub 8 modułów (szerokość 
108 mm lub 144 mm) do użytku w dowolnej konfiguracji. 
Szyny zbiorcze o maksymalnej długości 1979 mm (prąd 
znamionowy 100 A), opcjonalnie L1, L2, L3, N. Szyny 
pomocnicze LA, LB do zasilania styków pomocniczych 
lub sygnalizacyjnych.

Akcesoria
Adapter umożliwiający zamocowanie standardowych 
urządzeń montowanych na szynie DIN. Moduł kombinowany, 
np. wyłącznik silnikowy ze stycznikiem, jest włączany 
do systemu szyn zbiorczych jako kompletna jednostka. 
Pokrywy podstawy wtykowej i dodatkowej podstawy 
wtykowej. Izolator szyny zbiorczej itp.

Pole zasilające do systemu szyn zbiorczych
Szyny zbiorcze mogą być opcjonalnie zasilane przez listwę 
zacisków zasilania (maks. 95 mm2/200 A) lub bezpośrednio 
przez zabezpieczenie (do 63 A).
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Systemy szyn zbiorczych
Informacje ogólne

Szyny zbiorcze do rozdzielnic niskonapięciowych

Informacje ogólne
Szyny zbiorcze w różnych układach rozdzielnic 
niskonapięciowych muszą być zaprojektowane 
i skonstruowane tak, aby zapewnić bezpieczne i efektywne 
przesyłanie energii elektrycznej.

W praktyce wymagania prawidłowego rozmieszczenia, 
przestrzegania parametrów znamionowych i właściwego 
montażu, nie są spełniane w dostatecznym stopniu.

Aby zaprojektować i poprowadzić szyny zbiorcze zgodnie 
z potrzebami i funkcją, należy stosować różne normy DIN 
i przepisy VDE, np. wymiary systemu szyn zbiorczych 
określa się zgodnie z normą DIN 43771 biorąc pod uwagę 
następujące parametry:
– przekrój szyn zbiorczych,
– liczba szyn zbiorczych,
– prąd znamionowy,
– brak obróbki, wykonanie powlekane,
– temperatura otoczenia w obudowie,
– maksymalna temperatura szyny zbiorczej.

Aby teoretycznie zaprezentować stany występujące 
w praktyce, należy dodatkowo uwzględnić inne czynniki.

Metoda ta pozwala tylko częściowo odnieść się do warunków 
fizycznych, jakie występują w nowoczesnych rozdzielnicach 
i szafach sterowniczych, lub też wcale nie pozwala wziąć 
ich pod uwagę. 

Realistyczne wartości można określić tylko w wyniku badań 
typu, np. zgodnie z normą DIN EN 60439-1 (obecnie 
obowiązującą do listopada 2014 r.) lub kolejną normą DIN EN 
61439-1/-2, zapewniając wymagany poziom bezpieczeństwa.

Wyniki uzyskane po wykonaniu badań typu mogą 
w ograniczonym zakresie posłużyć do określenia wartości 
znamionowych na podstawie zbadanego wzorca. 
Zasadniczo metoda uzyskania wartości znamionowych 
na podstawie przetestowanych wykonań musi być 
udokumentowana do celów wymaganej weryfikacji:
Przykład: DIN VDE 0660 część 507 (IEC 60890)
Metoda wyznaczania wzrostu ciepła w zestawach badanych 
w niepełnym zakresie badań typu (PTTA) drogą ekstrapolacji 

DIN VDE 0660 część 509 (IEC 61117)
Metoda wyznaczania wytrzymałości zwarciowej w zestawach 
badanych w niepełnym zakresie badań typu (PTTA) 

Informacje ogólne
Dobór profili i konfiguracja dla prądu przemiennego

Kształt profili szyn zbiorczych ma istotny wpływ nie tylko 
na wytrzymałość na zginanie, ale także na elektryczne 
parametry znamionowe. W przypadku prądu stałego zjawisko 
naskórkowości nie występuje. Z tego powodu kształt profilu 
jest ważny tylko pod względem promieniowania ciepła przez 
powierzchnię.

W przypadku prądu przemiennego rezystancja wzrasta 
na skutek zjawiska naskórkowości i innych zjawisk. Można 
ją ograniczyć do minimum przez dobór korzystnego kształtu 
profilu. Jeśli pozwala na to natężenie prądu, w ramach prostej 
instalacji można zamontować jedną płaską szynę zbiorczą 
lub dwie płaskie szyny zbiorcze na każdy przewód fazowy/
neutralny. Dwie szyny zbiorcze są korzystniejsze z uwagi 
na mniejsze straty i dlatego zaleca się ich stosowanie. 

Przy większych prądach (> 2500 A) korzystnym 
i ekonomicznym rozwiązaniem są cztery płaskie szyny zbiorcze.

Dzięki temu występują mniejsze prądy wirowe oraz mniejszy 
indukcyjny spadek napięcia.

Geometryczną konfigurację szyn zbiorczych w układzie można 
analizować oraz wyznaczyć ich parametry znamionowe, mając 
na uwadze następujące aspekty:  

– większe bezpieczeństwo ludzi,
– większe bezpieczeństwo systemu,
– poprawa dostępu,
– mniejsze zagrożenie wyładowaniem łukowym,
– większa rezystancja dynamiczna 
– prądy znamionowe,
– promieniowanie/wpływ ciepła,
– liczba systemów szyn zbiorczych,
– dostęp z dwóch stron,
– wprowadzanie przewodów,
– połączenia elektryczne,
– montaż,
– konserwacja,
– ekonomia.
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Systemy szyn zbiorczych
Informacje ogólne

Pod uwagę należy wziąć następujące normy:
DIN 43671: Miedziane szyny zbiorcze
  Znamionowy prąd ciągły

DIN 43673T1: Wiercenie szyn zbiorczych i mocowania  
  śrubowe
  Szyny zbiorcze o przekroju kwadratowym

Wykonywanie połączeń szyn zbiorczych:
Zasadniczo do śrub odpornych na działanie korozji należy 
używać klucza dynamometrycznego. Ponadto powinno się 
stosować elementy sprężyste, przeznaczone do utrzymywania 
wymaganego docisku. Podkładki sprężyste utrzymują siłę 
naprężającą w określonym zakresie i dlatego mogą być 
zalecane do unieruchamiania śrub.

Odpowiednia siła naprężająca zapobiega samoczynnemu 
poluzowaniu się śrub. Zasada ta pozwala na wykonywanie 
bezobsługowych połączeń szyn zbiorczych.

W przypadku drgań itp. powinno się również stosować śruby 
z mikrokapsułkami.

W przypadku prądu stałego i przemiennego do 6300 A 
w zastosowaniach wnętrzowych można stosować elementy 
łączeniowe (śruby, podkładki) o wytrzymałości na skręcanie 
równej 8,8 lub większej (DIN 267 część 3).

Przy prądach powyżej 6300 A zaleca się używanie elementów 
łączeniowych charakteryzujących się wytrzymałością 
na skręcanie A2-70 lub A4-70 (DIN ISO 3506).

Przygotowanie powierzchni styków:
Powierzchnie powinny być gładkie, ale nie polerowane. 
Rezystancja styku jest mniejsza, jeśli jego powierzchnie 
cechują się przeciętną chropowatością (RA 1,6–3,2), 
ponieważ w takiej sytuacji łatwiej pokonywane są trudności 
związane z tlenkami. Na powierzchniach styku nie powinno 
być tlenków ani smaru. Jeśli tak nie jest, powierzchnie styku 
trzeba wyczyścić.

Szerokość szyny 12 do 50 25 do 60 60 80 do 120

Otworowanie 
na końcu szyny  
(szablon 
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b 2

d

e1

b d

e2
e1

b

b 2

e2
e1

ø 
13

,5 e 3 b

b 2

ø 
13

,5

e 3 b

b 2

e1e2

80

b 2

d

e1

b d

e2
e1

b

b 2

e2
e1

ø 
13

,5 e 3 b

b 2

ø 
13

,5

e 3 b

b 2

e1e2

80
DIN 43673

b 2

d

e1

b d

e2
e1

b

b 2

e2
e1

ø 
13

,5 e 3 b

b 2

ø 
13

,5

e 3 b

b 2

e1e2

80

b 2

d

e1

b d

e2
e1

b

b 2

e2
e1

ø 
13

,5 e 3 b

b 2

ø 
13

,5

e 3 b

b 2

e1e2

80

Szerokość 
szyny w d e1 d e1 e2 e1 e2 e3 e1 e2 e3

W
ym

ia
ry

  
o

tw
o

ro
w

an
ia

12 5,5 6 - - - - - - - - -

15 6,6 7,5 - - - - - - - - -

20 9,0 10 - - - - - - - - -
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Systemy szyn zbiorczych
Połączenia szyn zbiorczych bez otworowania

Szyna odejściowa

Śruba z łbem teowymPodkładka ceowa

Miedziana szyna 
zbiorcza

Wspornik szyn 
zbiorczych

Odejścia kablowe lub szynowe mogą być podłączone 
do systemu szyn zbiorczych zależnie od potrzeb w 
dowolnym jego punkcie bez konieczności wiercenia otworów. 
W przypadku wyprowadzeń kablowych, aby zagwarantować 
prawidłowość styku, na szynę odejściową należy nałożyć 
podkładkę ceową pod końcówkę kablową oczkową. Odejścia 
szynowe można później modyfikować lub przesuwać bez 
konieczności dokonywania zmian w układzie szyn zbiorczych. 

Odstępy między szynami odejściowymi jednej fazy określone 
są przez wspornik szyn zbiorczych w taki sposób, że 
śruba M10 z łbem teowym mieści się między dwiema 
szynami odejściowymi (1). Po obróceniu śruby o 90 
stopni łeb teowy śruby obejmuje obie szyny od zewnątrz 
i jednocześnie zapobiega ich zetknięciu podczas zwarcia 
(2). Szynę odejściową z otworem nakłada się na gwintowany 
odcinek śruby z łbem teowym, zabezpiecza podkładką 
sprężystą i podkładką płaską, a następnie dokręca nakrętką 
sześciokątną (3).

Główny system szyn zbiorczych składa się z dwóch płaskich 
miedzianych szyn zbiorczych w pozycji poziomej, w układzie 
jedna nad drugą. Szyny odejściowe podłącza się przez mie-
dziane tuleje dystansowe. Dzięki uzyskanemu odstępowi od 
głównych szyn zbiorczych zginanie szyn odejściowych nie jest 
konieczne. Śruby z łbem sześciokątnym mocuje się z użyciem 
podkładek sprężystych stożkowych i podkładek gwintowych.

Główny system szyn zbiorczych składa się z czterech 
równoległych płaskich miedzianych szyn zbiorczych w pozycji 
poziomej, w układzie jedna nad drugą i para za parą.  
Szyny odejściowe podłącza się przez miedziane tuleje 
dystansowe. 
Dzięki uzyskanemu odstępowi od głównych szyn zbiorczych 
zginanie szyn odejściowych nie jest konieczne. 
Śruby z łbem sześciokątnym mocuje się z użyciem podkładek 
sprężystych stożkowych i podkładek gwintowych.

Śruba miedziana tuleja dystansowa 4 x miedziana szyna odejściowa
L/N

Szyna odejściowa

Łącznik szyn Cu

Podkładka sprężysta 
stożkowa

Podkładka gwintowa

Śruba miedziana tuleja dystansowa 2 x miedziana szyna odejściowa
L/N

Podkładka sprężysta 
stożkowa

Szyna odejściowa

Podkładka gwintowa
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Połączenia szyn zbiorczych z otworowaniem

 Dwie szyny odejściowe na fazę Szyny odejściowe z miedzianymi tulejami dystansowymi
Nie jest konieczne zginanie szyn odejściowych.

Połączenie z użyciem łączników szyn Cu Połączenie bez łączników szyn CU,  
z przesunięciem, w głównym systemie szyn zbiorczych

Połączenia szyn głównego mostu 

Odejście szynowe od szyn zbiorczych

miedziana tuleja dystansowa

miedziana tuleja dystansowa

Miedziane szyny zbiorcze

Miedziana szyna zbiorcza

Miedziana szyna zbiorcza

Miedziana szyna zbiorcza

Miedziana szyna 
zbiorcza Wsporniki miedziane

szyna odejściowa
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 5-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 40 mm

Montaż w panelach rozdzielczych i licznikowych

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm i 12 x 10 mm (po wybiciu)

2 ZX2P2 2CPX062489R9999

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 5-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 40 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm i 12 x 10 mm (po wybiciu)

2 ZX95P2 2CPX062638R9999

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 3-biegunowy 

Rozstaw szyn zbiorczych: 40 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm, 12 x 10 mm

1 ZX387 2CPX068092R9999

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 5-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 40 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm, 12 x 10 mm, 20 x 5 mm

1 ZB5 2CPX038459R9999

10 ZB5P10 2CPX062556R9999

Osłona końcowa

Do wsporników szyn zbiorczych ZX146 / ZB5

1 ZX172 2CPX060232R9999

10 ZX172P10 2CPX062724R9999

Osłona końcowa do zatrzaskiwania na końcu szyn zbiorczych

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm i 12 x 10 mm

Rozstaw szyn zbiorczych: 40 mm, 5 biegunów

Rozstaw szyn zbiorczych: 60 mm, 3 bieguny

1 ED111 2CPX039321R9999

10 ED111P10 2CPX062701R9999

Zatrzaskiwany profil maskujący

Do miedzianych szyn zbiorczych 12 x 5 mm i 12 x 10 mm

Długość 1 m

1 ZB19 2CPX038187R9999

10 ZB19P10 2CPX062709R9999

 > Dane techniczne ZX2P2 — zobacz strona 10/20
 > Dane techniczne ZX95P2 — zobacz strona 10/21
 > Dane techniczne ZX387 — zobacz strona 10/22
 > Dane techniczne ZB5 — zobacz strona 10/23

ZX2P2

ZX95P2

ZX387

ZB5

ZX172

ED111

ZB19

Systemy szyn zbiorczych
Izolatory wsporcze szyn zbiorczych o rozstawie 40 mm
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 3-biegunowy 

Rozstaw szyn zbiorczych: 60 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych od 12 x 5 mm do 30 x 10 mm

1 ZX146 2CPX044010R9999

10 ZX146P10 2CPX062718R9999

Osłona końcowa

Do wsporników szyn zbiorczych ZX146 / ZB5

1 ZX172 2CPX060232R9999

10 ZX172P10 2CPX062724R9999

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 1-biegunowy 

Rozstaw szyn zbiorczych: 60 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych od 12 x 5 mm do 30 x 10 mm

Do podłączenia do ZX146

1 ZX147 2CPX044011R9999

10 ZX147P10 2CPX062719R9999

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 3-biegunowy 

Rozstaw szyn zbiorczych: 60 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych od 12 x 5 mm do 30 x 10 mm

1 ZX151 2CPX044006R9999

10 ZX151P10 2CPX062721R9999

Osłona końcowa

Do wspornika szyn zbiorczych typu ZX151

1 ZX158 2CPX060208R9999

10 ZX158P10 2CPX062723R9999

Izolator wsporczy szyn N/PE

Rozstaw szyn zbiorczych: 60 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych od 12 x 5 mm do 30 x 5 mm, od 12 x 10 mm 

do 20 x 10 mm

Do podłączenia do ZX151

1 ZX157 2CPX044009R9999

10 ZX157P10 2CPX062722R9999

 > Dane techniczne ZX146 / ZX147 — zobacz strona 10/24
 > Dane techniczne ZX151/ZX157 — zobacz strona 10/25

ZX146

ZX172

ZX147

ZX151

ZX158

ZX157

Systemy szyn zbiorczych
Izolatory wsporcze szyn zbiorczych o rozstawie 60 mm
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Systemy szyn zbiorczych
Izolatory wsporcze szyn zbiorczych N/PE i izolatory wsporcze

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Izolator wsporczy szyn N/PE

Do szyn Cu 12 x 5 mm, 20 x 5 mm, 30 x 5 mm

1 ZX518 2CPX067805R9999

10 ZX518P10 2CPX062551R9999

Osłona końcowa

Do wsporników szyn zbiorczych ZX518

1 ZX519 2CPX062687R9999

10 ZX519P10 2CPX062686R9999

Izolator wsporczy szyn N/PE 

Do szyn Cu od 12 x 5 mm do 30 x 10 mm

1 ZX149 2CPX044019R9999

10 ZX149P10 2CPX062720R9999

Izolator wsporczy szyn N/PE

Do szyn Cu od 30 x 10 mm do 60 x 10 mm

1 ZX563 2CPX068735R9999

10 ZX563P10 2CPX068736R9999

Izolator wsporczy szyn zbiorczych N/PE

Do szyn Cu od 80 x 10 mm do 100 x 10 mm

1 ZX561 2CPX068732R9999

10 ZX561P10 2CPX068733R9999

Izolatory wsporcze

Średnica x długość

30 x 30 mm, gwint z obu stron M6

Szerokość klucza: 30 mm

1 ZX50 2CPX039050R9999

20 ZX50P20 2CPX062725R9999

30 x 30 mm, gwint z obu stron M8

Szerokość klucza: 30 mm

1 ZX51 2CPX039051R9999

20 ZX51P20 2CPX062726R9999

40 x 40 mm, gwint z obu stron M10

Szerokość klucza: 40 mm

1 ZX52 2CPX039052R9999

20 ZX52P20 2CPX062560R9999

50 x 60 mm, gwint z obu stron M12

Szerokość klucza: 50 mm

1 ZX53 2CPX039053R9999

20 ZX53P20 2CPX062559R9999

40 x 50 mm, gwint z jednej strony M12

Gwint zewnętrzny: M12 x 65 mm

1 ZX54 2CPX039054R9999

20 ZX54P20 2CPX062727R9999

 > Dane techniczne ZX518 — zobacz strona 10/26
 > Dane techniczne ZX149 — zobacz strona 10/27
 > Dane techniczne ZX563 — zobacz strona 10/28
 > Dane techniczne ZX561 — zobacz strona 10/29

ZX518

ZX519

ZX149

ZX563

ZX561

ZX50
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Systemy szyn zbiorczych
Izolatory wsporcze szyn zbiorczych o rozstawie 60/100/185 mm

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 3-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 60 mm/100 mm

Do szyn Cu od 30 x 10 mm do 60 x 10 mm

1 ZX520 2CPX067861R9999

10 ZX520P10 2CPX062552R9999

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 3-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 100 mm/185 mm

Do szyn Cu od 30 x 10 mm do 100 x 10 mm

1 ZX522 2CPX067909R9999

10 ZX522P10 2CPX062553R9999

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 3-biegunowy 

Rozstaw szyn zbiorczych: 100 mm

Do szyn Cu od 30 x 10 mm do 60 x 10 mm

1 ZX152 2CPX044007R9999

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 3-biegunowy 

Rozstaw szyn zbiorczych: 100 mm/185 mm

Do szyn Cu od 30 x 10 mm do 100 x 10 mm

1 ZX153 2CPX044008R9999

Miedziana tuleja dystansowa

Średnica x długość 

20 x 11 mm, średnica wewnętrzna 8,5 mm

Powierzchnia przekroju 257 mm2

1 ZX36 2CPX060210R9999

10 ZX36P10 2CPX062131R9999

20 x 22 mm, średnica wewnętrzna 8,5 mm

Powierzchnia przekroju 257 mm2

1 ZX37 2CPX060211R9999

10 ZX37P10 2CPX062132R9999

20 x 33 mm, średnica wewnętrzna 8,5 mm

Powierzchnia przekroju 257 mm2

1 ZX38 2CPX060212R9999

10 ZX38P10 2CPX062133R9999

30 x 11 mm, średnica wewnętrzna 10,5 mm

Powierzchnia przekroju 620 mm2

1 ZX39 2CPX060213R9999

10 ZX39P10 2CPX062134R9999

30 x 22 mm, średnica wewnętrzna 10,5 mm

Powierzchnia przekroju 620 mm2

1 ZX40 2CPX060214R9999

10 ZX40P10 2CPX062135R9999

30 x 33 mm, średnica wewnętrzna 10,5 mm

Powierzchnia przekroju 620 mm2

1 ZX41 2CPX060215R9999

10 ZX41P10 2CPX062136R9999

40 x 11 mm, średnica wewnętrzna 10,5 mm

Powierzchnia przekroju 1170 mm2

1 ZX42 2CPX060216R9999

10 ZX42P10 2CPX062137R9999

40 x 22 mm, średnica wewnętrzna 10,5 mm

Powierzchnia przekroju 1170 mm2

1 ZX43 2CPX060217R9999

10 ZX43P10 2CPX062138R9999

40 x 33 mm, średnica wewnętrzna 10,5 mm

Powierzchnia przekroju 1170 mm2

1 ZX44 2CPX060218R9999

10 ZX44P10 2CPX062139R9999

 > Dane techniczne ZX520 — zobacz strona 10/30
 > Dane techniczne ZX522 — zobacz strona 10/31
 > Dane techniczne ZX152 — zobacz strona 10/32
 > Dane techniczne ZX153 — zobacz strona 10/33

ZX520

ZX522

ZX152

ZX153

ZX36
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Systemy szyn zbiorczych
Izolatory wsporcze szyn zbiorczych o rozstawie 60/100/185 mm

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 3-biegunowy 

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 60 mm/80 mm/100 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 30 x 5 mm, 20 x 10 mm do 40 x 10 mm

1 ZX150 2CPX044016R9999

Tuleja dystansowa z papieru utwardzonego

Akcesoria do ZX150, w układzie pionowym

(Do każdego wspornika szyn zbiorczych wymagane są cztery tuleje dystansowe).

Średnica x długość 

17 x 4 mm, średnica wewnętrzna 7 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 20 x 10 mm 

1 ZX192 2CPX044028R9999

10 ZX192P10 2CPX062117R9999

17 x 14 mm, średnica wewnętrzna 7 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 30 x 10 mm 

1 ZX193 2CPX044029R9999

10 ZX193P10 2CPX062118R9999

17 x 24 mm, średnica wewnętrzna 7 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 40 x 10 mm 

1 ZX194 2CPX044030R9999

10 ZX194P10 2CPX062119R9999

Tuleja dystansowa z papieru utwardzonego

Akcesoria do ZX150, w układzie płaskim

(Do każdego wspornika szyn zbiorczych wymagane są cztery tuleje dystansowe).

Tuleje dystansowe nie są wymagane w przypadku montażu miedzianych szyn 

zbiorczych 30 x 5 mm

Średnica x długość 

17 x 4 mm, średnica wewnętrzna 7 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 30 x 10 mm

1 ZX192 2CPX044028R9999

10 ZX192P10 2CPX062117R9999

Miedziana tuleja dystansowa

Średnica x długość 

30 x 11 mm, średnica wewnętrzna 10,5 mm

Powierzchnia przekroju 620 mm²

1 ZX39 2CPX060213R9999

10 ZX39P10 2CPX062134R9999

30 x 22 mm, średnica wewnętrzna 10,5 mm

Powierzchnia przekroju 620 mm²

1 ZX40 2CPX060214R9999

10 ZX40P10 2CPX062135R9999

30 x 33 mm, średnica wewnętrzna 10,5 mm

Powierzchnia przekroju 620 mm²

1 ZX41 2CPX060215R9999

10 ZX41P10 2CPX062136R9999

 > Dane techniczne ZX150 — zobacz strona 10/34

ZX150

ZX192

ZX39
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Śruba z łbem teowym

Do miedzianych szyn zbiorczych 2 x 10 mm, równoległych

M10 x 50 

Do miedzianych szyn zbiorczych 30 mm

1 ZX197 2CPX060242R9999

10 ZX197P10 2CPX062120R9999

M10 x 60 

Do miedzianych szyn zbiorczych 40 mm

1 ZX198 2CPX060243R9999

10 ZX198P10 2CPX062121R9999

Podkładka ceowa pod końcówki kablowe oczkowe 

Do miedzianych szyn zbiorczych 2 x 10 mm, równoległych

1 XAB10 2CPX044229R9999

10 XAB10P10 2CPX062100R9999

Podkładka ocynkowana (DIN 125) 

Do Ø 10 mm

10 ZX285P10 2CPX062533R9999

Podkładka sprężysta ocynkowana

Do Ø 10 mm

10 ZX290P10 2CPX062536R9999

Nakrętka sześciokątna (DIN 934)

Do Ø 10 mm

10 ZX295P10 2CPX062539R9999

ZX197

XAB10

ZX285P10

ZX290P10

ZX295P10

Systemy szyn zbiorczych
Izolatory wsporcze szyn zbiorczych o rozstawie 60/100/185 mm
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Systemy szyn zbiorczych
Izolatory wsporcze szyn zbiorczych o rozstawie 200 mm

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 3-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 200 mm

Do szyn Cu 2 x 20 x 10 mm, 2 x 30 x 10 mm,  

2 x 40 x 10 mm, 

2 x 60 x 10 mm, 2 x 80 x 10 mm, 4 x 60 x 10 mm

1 ZX640 2CPX046077R9999

20 ZX640P20 2CPX062142R9999

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 4-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 200 mm

Do szyn Cu 2 x 20 x 10 mm, 2 x 30 x 10 mm,  

2 x 40 x 10 mm, 

2 x 60 x 10 mm, 2 x 80 x 10 mm, 4 x 60 x 10 mm

1 ZX641 2CPX046078R9999

20 ZX641P20 2CPX062143R9999

Izolator szyn zbiorczych 3-biegunowy

Niezbędny do instalacji szyn Cu 4 x 60 x 10 mm

1 ZX642 2CPX046079R9999

20 ZX642P20 2CPX062144R9999

Izolator szyn zbiorczych 4-biegunowy

Niezbędny do instalacji szyn Cu 4 x 60 x 10 mm

1 ZX643 2CPX046080R9999

20 ZX643P20 2CPX062145R9999

Uchwyt do szyn Cu 2 x 20 x 10 mm  

Do wsporników szyn zbiorczych ZX640/ZX641

Wymagany jeden na fazę

1 ZX638 2CPX021823R9999

20 ZX638P20 2CPX021824R9999

Uchwyt do szyn Cu 2 x 30 x 10 mm  

Do wsporników szyn zbiorczych ZX640/ZX641

Wymagany jeden na fazę

1 ZX644 2CPX046081R9999

20 ZX644P20 2CPX046600R9999

Uchwyt do szyn Cu 2 x 40 x 10 mm  

Do wsporników szyn zbiorczych ZX640/ZX641

Wymagany jeden na fazę

1 ZX647 2CPX046084R9999

20 ZX647P20 2CPX046603R9999

Uchwyt do szyn Cu 2 x 60 x 10 mm, 4 x 60 x 10 mm  

Do wsporników szyn zbiorczych ZX640/ ZX641

Wymagany jeden na fazę

1 ZX645 2CPX046082R9999

20 ZX645P20 2CPX046601R9999

Uchwyt do szyn Cu 2 x 80 x 10 mm  

Do wsporników szyn zbiorczych ZX640 / ZX641

Wymagany jeden na fazę

1 ZX646 2CPX046083R9999

20 ZX646P20 2CPX046602R9999

 > Dane techniczne ZX640 — zobacz strona 10/36
 > Dane techniczne ZX641 — zobacz strona 10/37

ZX640

ZX641

ZX642

ZX643

ZX638

ZX644

ZX647

ZX645

ZX646
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Systemy szyn zbiorczych
Izolatory wsporcze szyn zbiorczych o rozstawie 200 mm

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

 

Łącznik szyn Cu

Do szyn Cu 4 x 60 x 10 mm

1 ZX650 2CPX046087R9999

10 ZX650P10 2CPX062146R9999

Podkładka gwintowa M10

Do montażu pomiędzy szynami zbiorczymi,

np. do wyprowadzeń kablowych

1 ZX656 2CPX046093R9999

20 ZX656P20 2CPX046302R9999

Podkładka gwintowa M12

Do montażu pomiędzy szynami zbiorczymi,

np. do wyprowadzeń szynowych

1 ZX657 2CPX046094R9999

20 ZX657P20 2CPX046303R9999

Miedziana tuleja dystansowa 

Średnica x długość

30 x 10 mm, średnica wewnętrzna 12,5 mm

Powierzchnia przekroju 565 mm2

1 ZX651 2CPX046088R9999

10 ZX651P10 2CPX062147R9999

30 x 20 mm, średnica wewnętrzna 12,5 mm

Powierzchnia przekroju 565 mm2

1 ZX652 2CPX046089R9999

10 ZX652P10 2CPX062148R9999

30 x 30 mm, średnica wewnętrzna 12,5 mm

Powierzchnia przekroju 565 mm2

1 ZX653 2CPX046090R9999

10 ZX653P10 2CPX062149R9999

30 x 40 mm, średnica wewnętrzna 12,5 mm

Powierzchnia przekroju 565 mm2

1 ZX654 2CPX046091R9999

10 ZX654P10 2CPX062150R9999

30 x 45 mm, średnica wewnętrzna 12,5 mm

Powierzchnia przekroju 565 mm2

1 ZX664 2CPX046086R9999

30 x 50 mm, średnica wewnętrzna 12,5 mm

Powierzchnia przekroju 565 mm2

1 ZX655 2CPX046092R9999

10 ZX655P10 2CPX062151R9999

 

ZX650

ZX656

ZX657

ZX653 
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Systemy szyn zbiorczych
Izolatory wsporcze szyn zbiorczych o rozstawie 72/100/125 mm

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Izolator wsporczy szyn zbiorczych N/PE 

Rozstaw szyn zbiorczych: 72 mm 

Wymagane są 2 x ZX154 na każdy punkt podparcia 

Do miedzianych szyn zbiorczych 20 x 5 mm, 30 x 5 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych od 30 x 10 mm do 100 x 10 mm

1 ZX154 2CPX044014R9999

84 ZX154P84 2CPX062101R9999

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 3-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 100 mm

Wymagane są 2 x ZX155 na każdy punkt podparcia

Do miedzianych szyn zbiorczych 20 x 5 mm, 30 x 5 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 30 x 10 mm do 160 x 10 mm

1 ZX155 2CPX044012R9999

66 ZX155P66 2CPX062102R9999

Izolator wsporczy szyn zbiorczych 3-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 125 mm

Wymagane są 2 x ZX156 na każdy punkt podparcia

Do miedzianych szyn zbiorczych 20 x 5 mm, 30 x 5 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 30 x 10 mm do 160 x 10 mm

1 ZX156 2CPX044013R9999

42 ZX156P42 2CPX062103R9999

Tuleja dystansowa z papieru utwardzonego

Wymagane są dwie tuleje na każdy punkt podparcia z ZX154 i ZX155

oraz cztery tuleje z ZX156

Średnica x długość 

19 x 20 mm, średnica wewnętrzna 13 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 20 x 5 + 30 x 10 mm

1 ZX173 2CPX044020R9999

10 ZX173P10 2CPX062104R9999

19 x 30 mm, średnica wewnętrzna 13 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 30 x 5 + 40 x 10 mm

1 ZX174 2CPX044021R9999

10 ZX174P10 2CPX062105R9999

19 x 40 mm, średnica wewnętrzna 13 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 50 x 10 mm

1 ZX175 2CPX044022R9999

10 ZX175P10 2CPX062106R9999

19 x 50 mm, średnica wewnętrzna 13 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 60 x 10 mm 

1 ZX176 2CPX044023R9999

10 ZX176P10 2CPX062107R9999

19 x 70 mm, średnica wewnętrzna 13 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 80 x 10 mm

1 ZX177 2CPX044025R9999

10 ZX177P10 2CPX062108R9999

19 x 90 mm, średnica wewnętrzna 13 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 100 x 10 mm

1 ZX178 2CPX044027R9999

10 ZX178P10 2CPX062109R9999

19 x 110 mm, średnica wewnętrzna 13 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 120 x 10 mm

1 ZX579 2CPX044031R9999

10 ZX579P10 2CPX062140R9999

19 x 150 mm, średnica wewnętrzna 13 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 160 x 10 mm

1 ZX580 2CPX044032R9999

10 ZX580P10 2CPX062141R9999

19 x 1000 mm, średnica wewnętrzna 13 mm

Metr bieżący

1 ZX180 2CPX044026R9999

10 ZX180P10 2CPX062110R9999

 > Dane techniczne ZX154 — zobacz strona 10/38
 > Dane techniczne ZX155 — zobacz strona 10/39
 > Dane techniczne ZX156 — zobacz strona 10/40

ZX154

ZX155

ZX156

ZX176 
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Ocynkowana śruba mocująca (DIN 933 8,8)

Wymagane są dwie tuleje na każdy punkt podparcia z ZX154 i ZX155

oraz cztery śruby mocujące z ZX156

M12 x 100 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 20 x 5 + 30 x 10 mm

1 ZX181 2CPX044035R9999

10 ZX181P10 2CPX062111R9999

M12 x 110 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 30 x 5 + 40 x 10 mm

1 ZX182 2CPX044036R9999

10 ZX182P10 2CPX062112R9999

M12 x 120 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 50 x 10 mm

1 ZX183 2CPX044037R9999

10 ZX183P10 2CPX062113R9999

M12 x 130 mm

Do miedzianych szyn zbiorczych 60 x 10 mm

1 ZX184 2CPX044038R9999

10 ZX184P10 2CPX062114R9999

M12 x 150 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 80 x 10 mm

1 ZX186 2CPX044040R9999

10 ZX186P10 2CPX062115R9999

M12 x 170 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 100 x 10 mm

1 ZX188 2CPX044042R9999

10 ZX188P10 2CPX062116R9999

Śruba mocująca (stal nierdzewna)

Wymagane są dwie tuleje na każdy punkt podparcia z ZX154 i ZX155 

oraz cztery śruby mocujące z ZX156

M12 x 120 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 50 x 10 mm

1 ZX209 2CPX060629R9999

M12 x 130 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 60 x 10 mm

1 ZX210 2CPX060630R9999

10 ZX210P10 2CPX062126R9999

M12 x 150 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 80 x 10 mm

1 ZX211 2CPX060631R9999

10 ZX211P10 2CPX062127R9999

M12 x 170 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 100 x 10 mm

1 ZX212 2CPX060632R9999

10 ZX212P10 2CPX062128R9999

M12 x 190 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 120 x 10 mm

1 ZX213 2CPX060633R9999

10 ZX213P10 2CPX062129R9999

M12 x 230 mm 

Do miedzianych szyn zbiorczych 160 x 10 mm

1 ZX214 2CPX060634R9999

10 ZX214P10 2CPX062130R9999

Podkładki sprężyste stożkowe Ø 12 mm

Wymagane są dwie podkładki sprężyste stożkowe na każdy punkt podparcia 

z ZX154 i ZX155 oraz cztery podkładki sprężyste stożkowe z ZX156

 

10 ZX219P10 2CPX060637R9999

250 ZX219P250 2CPX062659R9999

Nakrętka ślizgowa M12

Wymagane są dwie nakrętki ślizgowe na punkt podparcia z ZX154 i ZX155 

oraz cztery nakrętki ślizgowe z ZX156

25 x 25 x 10 mm

1 ZX190 2CPX044153R9999

10 ZX234P10 2CPX062502R9999

ZX181

ZX209

ZX219P10

ZX190

Systemy szyn zbiorczych
Izolatory wsporcze szyn zbiorczych o rozstawie 72/100/125 mm
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Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Śruba z łbem teowym

Do miedzianych szyn zbiorczych 2 x 5 mm, równoległych

M10 x 40 

Do miedzianych szyn zbiorczych 20 x 5 mm

1 ZX195 2CPX060240R9999

M10 x 50 

Do miedzianych szyn zbiorczych 30 x 5 mm

1 ZX196 2CPX060241R9999

Śruba z łbem teowym

Do miedzianych szyn zbiorczych 2 x 10 mm, równoległych

M10 x 50 

Do miedzianych szyn zbiorczych 30 x 10 mm

1 ZX197 2CPX060242R9999

10 ZX197P10 2CPX062120R9999

M10 x 60 

Do miedzianych szyn zbiorczych 40 x 10 mm

1 ZX198 2CPX060243R9999

10 ZX198P10 2CPX062121R9999

M10 x 70 

Do miedzianych szyn zbiorczych 50 x 10 mm

1 ZX199 2CPX060244R9999

10 ZX199P10 2CPX062122R9999

M10 x 80 

Do miedzianych szyn zbiorczych 60 x 10 mm

1 ZX200 2CPX060245R9999

10 ZX200P10 2CPX062123R9999

M10 x 100 

Do miedzianych szyn zbiorczych 80 x10 mm

1 ZX201 2CPX060246R9999

10 ZX201P10 2CPX062124R9999

M10 x 120 

Do miedzianych szyn zbiorczych 100 x 10 mm

1 ZX202 2CPX060247R9999

10 ZX202P10 2CPX062125R9999

Podkładka ceowa pod końcówki kablowe oczkowe 

Do miedzianych szyn zbiorczych 2 x 5 mm, równoległych

1 RAB10 2CPX044231R9999

Do miedzianych szyn zbiorczych 2 x 10 mm, równoległych 1 XAB10 2CPX044229R9999

10 XAB10P10 2CPX062100R9999

Podkładka 

Do Ø 10 mm 

10 ZX285P10 2CPX062533R9999

Podkładka sprężysta 

 Ø 10 mm

10 ZX290P10 2CPX062536R9999

Nakrętka sześciokątna (DIN 934)

Do Ø 10 mm

10 ZX295P10 2CPX062539R9999

ZX195

RAB10

ZX285P10

ZX290P10

ZX295P10

Systemy szyn zbiorczych
Izolatory wsporcze szyn zbiorczych o rozstawie 72/100/125 mm
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Artykuł

Miedziane 
szyny zbiorcze 
Wymiary 
w mm

Przekrój 
kabla
w mm² Szt. Typ Nr kat.

ZK156

ZK79

ZK150

ZK157ZK87

ZK178

ZK81

ZK154

Zaciski kablowe

Do zatrzaskiwania na szynie Cu

Ze sprężyną dociskową

5 1,5–16 1 ZK79 2CPX064879R9999

4 ZK79P4 2CPX062421R9999

5 ZK79P5 2CPX062631R9999

50 ZK79P50 2CPX062429R9999

5 4–35 1 ZK81 2CPX064881R9999

4 ZK81P4 2CPX062422R9999

5 ZK81P5 2CPX062632R9999

50 ZK81P50 2CPX062431R9999

5 2,5–50 1 ZK150 2CPX064860R9999

4 ZK150P4 2CPX062427R9999

5 ZK150P5 2CPX062633R9999

50 ZK150P50 2CPX062432R9999

5 16–70 1 ZK178 2CPX064978R9999

50 ZK178P50 2CPX062622R9999

5 16–120 1 ZK157 2CPX064867R9999

50 ZK157P50 2CPX062437R9999

10 1,5–16 1 ZK87 2CPX064887R9999

4 ZK87P4 2CPX062424R9999

50 ZK87P50 2CPX062430R9999

10 16–70 1 ZK156 2CPX064866R9999

50 ZK156P50 2CPX062438R9999

10 16–120 1 ZK154 2CPX064864R9999

50 ZK154P50 2CPX062435R9999

ZK152ZK83

Zaciski łączeniowe z elementem 

wkładanym

Do montażu z przodu

12 x 5 16–95 1 ZK83 2CPX064883R9999

12 x 10 16–70 4 ZK83P4 2CPX062423R9999

5 ZK83P5 2CPX062655R9999

50 ZK83P50 2CPX062433R9999

30 x 5

30 x 10

50–120 

50–120 

1 ZK152 2CPX064862R9999

20 ZK152P20 2CPX062444R9999

ZK891P4 ZK86

Zaciski ramowe do nasuwania na

Miedziane szyny zbiorcze

12 x 5

12 x 10

16–150

16–150 

4 ZK891P4 2CPX062626R9999

12 x 5

12 x 10

35–185 

35–120 

1 ZK86 2CPX064886R9999

20 ZK86P20 2CPX062434R9999

ZK302

Zaciski na szynę  

Do montażu na szynie Cu

5 / 10 10–95 1 ZK302 2CPX062645R9999

20 ZK302P20 2CPX062648R9999

5 / 10 16–150 1 ZK303 2CPX062646R9999

20 ZK303P20 2CPX062649R9999

5 / 10 35–240 1 ZK304 2CPX062647R9999

20 ZK304P20 2CPX062650R9999

ZK75

Zacisk podłączeniowy fazowej szyny 

zbiorczej 

Do połączenia z zaślepką izolacyjną

25 1 ZK75 2CPX038220R9999

 > Dane techniczne zacisków podłączeniowych — zobacz strona 10/42

Systemy szyn zbiorczych
Zaciski do łączenia kabli z szyną miedzianą
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Systemy szyn zbiorczych
Szyny miedziane w metrach bieżących

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Miedziana szyna 250 A

12 x 5 mm 

Jeśli używa się ZX2P2 i ZX95P2

Na 1 szerokość kolumny, 250 mm 1 ZX101 2CPX039101R9999

Na 2 szerokości kolumny, 500 mm 1 ZX102 2CPX039102R9999

Na 3 szerokości kolumny, 750 mm 1 ZX103 2CPX039103R9999

Na 4 szerokości kolumny, 1000 mm 1 ZX104 2CPX039104R9999

Miedziana szyna 250 A

12 x 5 mm

Długość 1 m 1 ZX400 2CPX061400R9999

Długość 2 m 1 ZX401 2CPX061401R9999

Długość 3 m 1 ZX402 2CPX061402R9999

Długość 4 m 1 ZX350 2CPX061350R9999

Miedziana szyna 320 A

20 x 5 mm

Długość 1 m 1 ZX406 2CPX061406R9999

Długość 2 m 1 ZX407 2CPX061407R9999

Długość 3 m 1 ZX408 2CPX061408R9999

Długość 4 m 1 ZX351 2CPX061351R9999

 Miedziana szyna 360 A

12 x 10 mm

Długość 1 m 1 ZX403 2CPX061403R9999

Długość 2 m 1 ZX404 2CPX061404R9999

Długość 3 m 1 ZX405 2CPX061405R9999

Długość 4 m 1 ZX354 2CPX061354R9999

Miedziana szyna 390 A

25 x 5 mm

Długość 1 m 1 ZX365 2CPX061365R9999

Długość 2 m 1 ZX366 2CPX061366R9999

Długość 3 m 1 ZX367 2CPX061367R9999

Długość 4 m 1 ZX352 2CPX061352R9999

Miedziana szyna 440 A

30 x 5 mm

Długość 1 m 1 ZX409 2CPX061409R9999

Długość 2 m 1 ZX410 2CPX061410R9999

Długość 3 m 1 ZX411 2CPX061411R9999

Długość 4 m 1 ZX353 2CPX061353R9999

Miedziana szyna 500 A

20 x 10 mm

Długość 1 m 1 ZX362 2CPX061362R9999

Długość 2 m 1 ZX363 2CPX061363R9999

Długość 3 m 1 ZX364 2CPX061364R9999

Długość 4 m 1 ZX355 2CPX061355R9999

ZX101

ZX400

ZX406

ZX403

ZX365

ZX409

ZX362
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Systemy szyn zbiorczych
Szyny miedziane w metrach bieżących

Artykuł Szt. Typ Nr kat.

Miedziana szyna 630 A

30 x 10 mm

Długość 1 m 1 ZX412 2CPX061412R9999

Długość 2 m 1 ZX413 2CPX061413R9999

Długość 3 m 1 ZX414 2CPX061414R9999

Długość 4 m 1 ZX356 2CPX061356R9999

Miedziana szyna 850 A

40 x 10 mm

Długość 1 m 1 ZX415 2CPX061415R9999

Długość 2 m 1 ZX416 2CPX061416R9999

Długość 3 m 1 ZX417 2CPX061417R9999

Długość 4 m 1 ZX357 2CPX061357R9999

Miedziana szyna 1000 A

50 x 10 mm 

Długość 1 m 1 ZX418 2CPX061418R9999

Długość 2 m 1 ZX419 2CPX061419R9999

Długość 3 m 1 ZX420 2CPX061420R9999

Długość 4 m 1 ZX358 2CPX061358R9999

Miedziana szyna 1250 A

60 x 10 mm

Długość 1 m 1 ZX421 2CPX061421R9999

Długość 2 m 1 ZX422 2CPX061422R9999

Długość 3 m 1 ZX423 2CPX061423R9999

Długość 4 m 1 ZX359 2CPX061359R9999

Miedziana szyna 1450 A

80 x 10 mm

Długość 1 m 1 ZX424 2CPX061424R9999

Długość 2 m 1 ZX425 2CPX061425R9999

Długość 3 m 1 ZX426 2CPX061426R9999

Długość 4 m 1 ZX360 2CPX061360R9999

Miedziana szyna 1700 A

100 x 10 mm

Długość 1 m 1 ZX427 2CPX061427R9999

Długość 2 m 1 ZX428 2CPX061428R9999

Długość 3 m 1 ZX429 2CPX061429R9999

Długość 4 m 1 ZX361 2CPX061361R9999

ZX412

ZX415

ZX418

ZX421

ZX424

ZX427
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX2P2

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX2P2

System szyn zbiorczych 5-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 40 mm

Montaż w panelach rozdzielczych i licznikowych

Miedziana szyna zbiorcza 12 x 5 mm

Miedziana szyna zbiorcza 12 x 10 mm (po wybiciu wspornika)

Prąd znamionowy (In) maks. 360 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 0,3 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

Wymiary 
Prąd  
ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm 1szyna Cu w mm² w kg/m

12 x 5 250 59,5 0,532

12 x 10 360 119,0 1,064Schemat

ZX2P2: wytrzymałość zwarciowa

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

Maksymalny odstęp między 
wspornikami szyn zbiorczych  
(w mm) Icw / kA Ipk / kA

12 x 5 283 15 (0,3 s) 36

12 x 10 283 15 (0,3 s) 36

ZX2P2

> Wymiary w mm
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX95P2

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX95P2

System szyn zbiorczych 5-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 40 mm

Miedziana szyna zbiorcza 12 x 5 mm

Miedziana szyna zbiorcza 12 x 10 mm (po wybiciu wspornika)

Prąd znamionowy (In) maks. 360 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Wymiary 
Prąd  
ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm 1szyna Cu w mm² w kg/m

12 x 5 250 59,5 0,532

12 x 10 360 119,0 1,064Schemat

ZX95P2: wytrzymałość zwarciowa

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

Maksymalny odstęp między 
wspornikami szyn zbiorczych  
(w mm) Icw / kA Ipk / kA

12 x 5 220 14,5 29,1

12 x 10 220 14,5 29,1

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

ZX95P2

> Wymiary w mm
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX387 

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX387

System szyn zbiorczych 3-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 40 mm

Miedziana szyna zbiorcza 12 x 5 mm

Miedziana szyna zbiorcza 12 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 360 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Wymiary 
Prąd  
ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm 1szyna Cu w mm² w kg/m

12 x 5 250 59,5 0,532

12 x 10 360 119,0 1,064

Schemat

ZX387: wytrzymałość zwarciowa

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

Maksymalny odstęp między 
wspornikami szyn zbiorczych  
(w mm) Icw / kA Ipk / kA

12 x 5 220 20,8 46,8

12 x 10 220 20,8 46,8

ZX387

> Wymiary w mm

Rysunek wymiarowy
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZB5 

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZB5

System szyn zbiorczych 5-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 40 mm

Miedziana szyna zbiorcza 12 x 5 mm

Miedziana szyna zbiorcza 12 x 10 mm

Miedziana szyna zbiorcza 20 x 5 mm 

Prąd znamionowy (In) maks. 360 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Osłona końcowa wspornika szyn zbiorczych ZX172

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

Wymiary 
Prąd  
ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm 1szyna Cu w mm² w kg/m

12 x 5 250 59,5 0,532

12 x 10 360 119,0 1,064

20 x 5 320 99,1 0,882

Schemat

ZB5: wytrzymałość zwarciowa

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

Maksymalny odstęp między 
wspornikami szyn zbiorczych 
(w mm) Icw / kA Ipk / kA

12 x 5 240 35 56

12 x 10 240 35 56

12 x 10 480 22 42

20 x 5 240 35 56

20 x 5 480 24 47

ZB5

> Wymiary w mm
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX146 / 
ZX147

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX146/ZX147

System szyn zbiorczych 3-biegunowy lub 1-biegunowy

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 60 mm

Miedziane szyny zbiorcze od 12 x 5 mm do 30 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 630 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Osłona końcowa szyny zbiorczej ZX172 

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

ZX146/ZX147: wytrzymałość zwarciowa

Wymiary
Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

Maksymalny odstęp 
między izolatorami  
wsporczymi szyn 
zbiorczych (w mm) 
Szerokość modułu 250 mm

Rozstaw wsporników szyn 
zbiorczych (maks. w mm) 
Szerokość modułu 
500/750 mm

Icw / kA Ipk / kA Icw / kA Ipk / kA

12 x 5 20,1 44,3 10,9 24,7

20 x 5 20,3 44,8 14,4 31,7

12 x 10 21,4 47,2 11,2 24,8

20 x 10 23,5 51,8 14,5 31,9

30 x 5 32,1 70,7 24,5 54,1

30 x 10 36,7 79,8 26,0 57,4

ZX146

ZX147

Wymiary 
Prąd  
ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm 1 szyna Cu w mm² w kg/m

12 x 5 250 59,5 0,532

12 x 10 360 119,0 1,064

20 x 5 320 99,1 0,882

20 x 10 500 199,0 1,770

30 x 5 440 149,0 1,330

30 x 10 630 299,0 2,660

Schemat

> Wymiary w mm

Wykres wytrzymałości zwarciowej
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX151 / 
ZX157 

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX151 / ZX157

System szyn zbiorczych 3-biegunowy lub 1-biegunowy

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 60 mm

Miedziane szyny zbiorcze od 12 x 5 mm do 30 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 630 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

Wymiary Prąd ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm 1 szyna Cu w mm² w kg/m

12 x 5 250 59,5 0,532

20 x 5 320 99,1 0,882

25 x 5 390 124,0 1,110

30 x 5 440 149,0 1,330

12 x 10 360 119,0 1,064

20 x 10 500 199,0 1,770

30 x 10* 630 299,0 2,660
 *Nieodpowiedni w połączeniu z ZX157

Schemat

ZX151

ZX151

ZX157

ZX157

> Wymiary w mm

Przeliczniki Icw – Ipk

Prąd zwarciowy IPK

Przelicznik 
zgodnie z DIN EN 60439-1

10–20 kA Icw = Ipk x 0,5

20–50 kA Icw = Ipk x 0,48

> 50 kA Icw = Ipk x 0,46
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Wykres wytrzymałości zwarciowej
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn ZX518

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych N/PE ZX518

Rozstaw szyn N i PE: 40 mm

Mocowanie bezpośrednio na profilu wspornika

Miedziana szyna zbiorcza 12 x 5 mm może być użyta dwukrotnie

Miedziana szyna zbiorcza 20 x 5 mm lub 30 x 5 mm może być użyta jedno-

krotnie

Prąd znamionowy (In) maks. 440 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Osłona końcowa szyny zbiorczej ZX519

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

Wymiary 
Prąd  
ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm 1 szyna Cu w mm² w kg/m

12 x 5 250 59,5 0,532

20 x 5 320 99,1 0,882

30 x 5 440 149,0 1,330Schemat

ZX518: wytrzymałość zwarciowa

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

Maksymalny odstęp między 
wspornikami szyn zbiorczych 
(w mm) Icw / kA Ipk / kA

12 x 5 240 12,5 27,9

12 x 5 480 12,5 27,9

20 x 5 240 12,5 27,9

20 x 5 480 12,5 27,9

30 x 5 240 12,5 27,9

30 x 5 480 12,5 27,9

ZX518

> Wymiary w mm



Systemy szyn zbiorczych | 2CPC 000 186 0201    10/27

10

Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn ZX149

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych N/PE ZX149

Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 95 mm

Odstęp między otworami montażowymi: 75 mm

Miedziane szyny zbiorcze od 12 x 5 mm do 30 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 630 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

Wymiary 
Prąd  
ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm 1 szyna Cu w mm² w kg/m

12 x 5 250 59,5 0,532

12 x 10 360 119,0 1,064

20 x 5 320 99,1 0,882

20 x 10 500 199,0 1,770

30 x 5 440 149,0 1,330

30 x 10 630 299,0 2,660

Schemat

ZX149: wytrzymałość zwarciowa

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

Maksymalny odstęp między 
wspornikami szyn zbiorczych 
(w mm) Icw / kA Ipk / kA

30 x 10 240 15 33,4

30 x 10 480 15 33,4

ZX149

> Wymiary w mm
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX563

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych N/PE ZX563

Odstęp między otworami montażowymi: 60 mm

Miedziane szyny zbiorcze od 30 x 5 mm do 60 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 1250 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

Wymiary Prąd ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm 1 szyna Cu w mm² w kg/m

30 x 10 630 299,0 2,660

40 x 10 850 399,0 3,550

50 x 10 1000 499,0 4,440

60 x 10 1250 599,0 5,330Schemat

ZX563: wytrzymałość zwarciowa

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

Maksymalny odstęp między
wspornikami szyn zbiorczych 
(w mm) Icw / kA Ipk / kA

30 x 10 730 26,3 59,2

40 x 10 730 45,0 100,0

60 x 10 730 45,0 100,0

ZX563

> Wymiary w mm
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX561

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych N/PE ZX561

Odstęp między otworami montażowymi: 90 mm

Miedziane szyny zbiorcze od 80 x 5 mm do 100 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 1700 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

Wymiary 
Prąd  
ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm 1 szyna Cu w mm² w kg/m

80 x 10 1450 799,0 7,110

100 x 10 1700 999,0 8,890Schemat

ZX561: wytrzymałość zwarciowa

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

Maksymalny odstęp między 
wspornikami szyn zbiorczych 
(w mm) Icw / kA Ipk / kA

80 x 10 730 45,0 100,0

100 x 10 730 45,0 100,0

ZX561

> Wymiary w mm
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX520

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX520

System szyn zbiorczych 3-biegunowy 

Rozstaw szyn zbiorczych: 60 mm/100 mm

Miedziane szyny zbiorcze do 30 x 10 mm do 60 x 10 mm 

Prąd znamionowy (In) maks. 630 A maks. 1250 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

ZX520

Wymiary Prąd ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm 1 szyna Cu w mm² w kg/m

30 x 10 630 299,0 2,660

40 x 10 850 399,0 3,550

50 x 10 1000 499,0 4,440

60 x 10 1250 599,0 5,330

Schemat

> Wymiary w mm

Przeliczniki Icw – Ipk

Prąd zwarciowy IPK

Przelicznik 
zgodnie z DIN EN 60439-1

10–20 kA Icw = Ipk x 0,5

20–50 kA Icw = Ipk x 0,48

> 50 kA Icw = Ipk x 0,46

Wykres wytrzymałości zwarciowej
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX522

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX522  

System szyn zbiorczych 3-biegunowy  

Rozstaw szyn zbiorczych: 100 mm/185 mm

Miedziane szyny zbiorcze  do 60 x 10 mm do 100 x 10 mm

Prąd znamionowy (In  ) maks. 1450 A maks. 1700 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Przeliczniki Icw – Ipk

Prąd zwarciowy IPK

Przelicznik 
zgodnie z DIN EN 60439-1

10–20 kA Icw = Ipk x 0,5

20–50 kA Icw = Ipk x 0,48

> 50 kA Icw = Ipk x 0,46

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

Wymiary Prąd ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbior-
cze 
wys. x szer. 
w mm 1 szyna Cu w mm² w kg/m

30 x 10 630 299,0 2,660

40 x 10 850 399,0 3,550

50 x 10 1000 499,0 4,440

60 x 10 1250 599,0 5,330

80 x 10 1450 799,0 7,110

100 x 10 1700 999,0 8,890

Schemat

> Wymiary w mm

ZX522

Wykres wytrzymałości zwarciowej 
Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 185 mm
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Odstęp między wspornikami szyn 
zbiorczych (mm)

Wykres wytrzymałości zwarciowej 
Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 100 mm
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX152

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX152

System szyn zbiorczych 3-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 100 mm

Miedziane szyny zbiorcze od 30 x 5 mm do 60 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 1250 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

ZX152

Wymiary Prąd ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbior-
cze 
wys. x szer. 
w mm 1 szyna Cu w mm² w kg/m

30 x 10 630 299,0 2,660

40 x 10 850 399,0 3,550

50 x 10 1000 499,0 4,440

60 x 10 1250 599,0 5,330

Schemat

> Wymiary w mm

Wykres wytrzymałości zwarciowej

Przeliczniki Icw – Ipk

Prąd zwarciowy IPK

Przelicznik 
zgodnie z DIN EN 60439-1

10–20 kA Icw = Ipk x 0,5

20–50 kA Icw = Ipk x 0,48

> 50 kA Icw = Ipk x 0,46
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX153

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX153  

System szyn zbiorczych 3-biegunowy   

Rozstaw szyn zbiorczych:         100 mm 185 mm

Miedziane szyny zbiorcze do         60 x 10 mm  100 x 10 mm 

Prąd znamionowy (In ) maks. 1450 A maks. 1700 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych 

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury szyny 
zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić współ-
czynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Przeliczniki Icw – Ipk

Prąd zwarciowy IPK

Przelicznik 
zgodnie z DIN EN 60439-1

10–20 kA Icw = Ipk x 0,5

20–50 kA Icw = Ipk x 0,48

> 50 kA Icw = Ipk x 0,46

Wymiary Prąd ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm 1 szyna Cu w mm² w kg/m

30 x 10 630 299,0 2,660

40 x 10 850 399,0 3,550

50 x 10 1000 499,0 4,440

60 x 10 1250 599,0 5,330

80 x 10 1450 799,0 7,110

100 x 10 1700 999,0 8,890

Schemat

Rysunek wymiarowy

ZX153

> Wymiary w mm

Wykres wytrzymałości zwarciowej 
Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 100 mm
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Wykres wytrzymałości zwarciowej 
Odstęp między środkami szyn zbiorczych: 185 mm
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — wspornik szyn zbiorczych ZX150 w układzie 
jeden nad drugim

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX150

Szyny zbiorcze w układzie pionowym

System szyn zbiorczych 3-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 60/80/100 mm,

Miedziane szyny zbiorcze 20 x 10 mm do 40 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 1500 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Przeliczniki Icw – Ipk

Prąd zwarciowy IPK

Przelicznik 
zgodnie z DIN EN 60439-1

10–20 kA Icw = Ipk x 0,5

20–50 kA Icw = Ipk x 0,48

> 50 kA Icw = Ipk x 0,46

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

Wymiary Prąd ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

1 szyna 
Cu

2 szyny 
Cu

na szynę Cu
w mm²

szyny Cu
w kg/m

20 x 10 500 850 199,0 1,770

30 x 10 630 1250 299,0 2,660

40 x 10 850 1500 399,0 3,550Schemat

> Wymiary w mm

Wykres wytrzymałości zwarciowej
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ZX150

Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX150 w 
układzie płaskim

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX150

Szyny zbiorcze w układzie płaskim

System szyn zbiorczych 3-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 60/100 mm

Miedziana szyna zbiorcza 30 x 5 mm

Miedziana szyna zbiorcza 30 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 630 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Przeliczniki Icw – Ipk

Prąd zwarciowy IPK

Przelicznik 
zgodnie z DIN EN 60439-1

10–20 kA Icw = Ipk x 0,5

20–50 kA Icw = Ipk x 0,48

> 50 kA Icw = Ipk x 0,46

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

Wykres wytrzymałości zwarciowej

Wymiary 
Prąd  
ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm 1 szyna Cu w mm² w kg/m

30 x 5* 440 149,0 1,330

30 x 10 630 299,0 2,660

 
 *Tuleje dystansowe nie są wymagane w przypadku montażu miedzianych szyn zbiorczych 30 x 5 mm

Schemat

> Wymiary w mm

Odstęp między wspornikami szyn zbiorczych (mm)
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX640

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX640

System szyn zbiorczych 3-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 200 mm

Miedziane szyny zbiorcze od 30 x 5 mm do 80 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 3150 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

20
0

20
0

58
7

65

50

105

ZX640: wytrzymałość zwarciowa

Szyny Cu
w mm

Liczba 
na fazę

Prąd 
znamio-
nowy
In (A)

Maksymalny 
odstęp 
między 
wspornikami 
szyn (w mm) Icw / kA Ipk / kA

30 x 10 2 1250 525 50,0 100,0

40 x 10 2 1600 525 50,0 100,0

60 x 10 2 2000 525 75,0 165,0

80 x 10 2 2500 525 75,0 165,0

60 x 10 4 3150 525 100,0 220,0
Wartości znamionowe dla stopnia ochrony IP30
Poddano badaniu typu zgodnie z DIN EN 60439-1
Głębokość szafy < 2500 A min. 600 mm
Głębokość szafy > 2500 A min. 800 mm
Połączenia szyn zbiorczych należy wykonywać jako połączenia bezobsługowe!

ZX156

Wymiary 
Prąd  
ciągły w A Przekrój Masa

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

2 szyny 
Cu

4 szyny 
Cu

na szynę Cu 
(mm²)

szyny Cu 
(kg/m)

30 x 10 1250 - 299,0 2,660

40 x 10 1600 - 399,0 3,550

60 x 10 2000 - 599,0 5,330

80 x 10 2500 - 799,0 7,110

60 x 10 - 3150 599,0 5,330
Schemat

> Wymiary w mm
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX641

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX641

System szyn zbiorczych 4-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 200 mm

Miedziane szyny zbiorcze od 30 x 5 mm do 80 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 3150 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

105

78
4

20
0

20
0

20
0

50

65

Wymiary Prąd ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

2 szyny 
Cu

4 szyny 
Cu

na szynę Cu 
(mm²)

szyny Cu 
(kg/m)

30 x 10 1250 - 299,0 2,660

40 x 10 1600 - 399,0 3,550

60 x 10 2000 - 599,0 5,330

80 x 10 2500 - 799,0 7,110

60 x 10 - 3150 599,0 5,330

Schemat

ZX640: wytrzymałość zwarciowa

Szyny Cu
w mm

Liczba  

na fazę

Prąd 
 znamio-
nowy
In (A)

Maksymalny 
odstęp 
między 
wspornikami 
szyn (w mm) Icw / kA Ipk / kA

30 x 10 2 1250 525 50,0 100,0

40 x 10 2 1600 525 50,0 100,0

60 x 10 2 2000 525 75,0 165,0

80 x 10 2 2500 525 75,0 165,0

60 x 10 4 3150 525 100,0 220,0
Wartości znamionowe dla stopnia ochrony IP30
Poddano badaniu typu zgodnie z DIN EN 60439-1
Głębokość szafy < 2500 A min. 600 mm
Głębokość szafy > 2500 A min. 800 mm
Połączenia szyn zbiorczych należy wykonywać jako połączenia bezobsługowe!

ZX641

> Wymiary w mm
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX154

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych N/PE ZX154

Rozstaw szyn zbiorczych: 72 mm

Miedziane szyny zbiorcze od 20 x 5 mm do 100 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 2750 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Ognioodporne zgodnie z UL94V2

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Wymiary Prąd ciągły w A  Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

1 szyna 
Cu

2 szyny 
Cu

3 szyny 
Cu

na szynę 
Cu (mm²)

szyny Cu 
(kg/m)

20 x 5 320 500 690 99,1 0,882

30 x 5 440 672 896 149,0 1,330

30 x 10 630 1250 - 299,0 2,660

40 x 10 850 1500 - 399,0 3,550

50 x 10 1000 1700 - 499,0 4,440

60 x 10 1250 2000 - 599,0 5,330

80 x 10 1450 2400 - 799,0 7,110

100 x 10 1700 2750 - 999,0 8,890Schemat

ZX154

Rysunek wymiarowy

> Wymiary w mm

Przeliczniki Icw – Ipk

Prąd zwarciowy IPK

Przelicznik 
zgodnie z DIN EN 60439-1

10–20 kA Icw = Ipk x 0,5

20–50 kA Icw = Ipk x 0,48

> 50 kA Icw = Ipk x 0,46

Wykres wytrzymałości zwarciowej
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Odstęp między wspornikami szyn zbiorczych (mm)
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX155

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX155

System szyn zbiorczych 3-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 100 mm

Miedziane szyny zbiorcze od 20 x 5 mm do 160 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 4000 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Ognioodporne zgodnie z UL94V2

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

Przeliczniki Icw – Ipk

Prąd zwarciowy IPK

Przelicznik 
zgodnie z DIN EN 60439-1

10–20 kA Icw = Ipk x 0,5

20–50 kA Icw = Ipk x 0,48

> 50 kA Icw = Ipk x 0,46

Wymiary Prąd ciągły w A Przekrój Waga

Miedziane 
szyny zbiorcze 
wys. x szer. 
w mm

1 szyna 
Cu

2 szyny 
Cu

3 szyny 
Cu

na szynę 
Cu (mm²)

szyny Cu 
(kg/m)

20 x 5 320 500 A 690 99,1 0,882

30 x 5 440 672 A 896 149,0 1,330

30 x 10 630 1250 - 299,0 2,660

40 x 10 850 1500 - 399,0 3,550

50 x 10 1000 1700 - 499,0 4,440

60 x 10 1250 2000 - 599,0 5,330

80 x 10 1450 2400 - 799,0 7,110

100 x 10 1700 2750 - 999,0 8,890

120 x 10 2000 3500 - 1199,0 10,660

160 x 10 2500 4000 - 1599,0 14,220Schemat

ZX155

Wykres wytrzymałości zwarciowej

> Wymiary w mm
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Systemy szyn zbiorczych
Dane techniczne — izolatory wsporcze szyn zbiorczych ZX156

Dane techniczne

Izolator wsporczy szyn zbiorczych ZX156

System szyn zbiorczych 3-biegunowy

Rozstaw szyn zbiorczych: 125 mm

Miedziane szyny zbiorcze od 20 x 5 mm do 160 x 10 mm

Prąd znamionowy (In) maks. 4000 A

Znamionowy prąd krótkotrwały wytrzymywany (Icw) 1,0 s — zobacz tabela

Prąd znamionowy szczytowy wytrzymywany (Ipk ) 0,1 s — zobacz tabela

Odpowiedni do szyn zbiorczych E-Cu surowych i polerowanych

Ognioodporne zgodnie z UL94V2

Prądy ciągłe zgodnie z normą DIN 43671 w odniesieniu do szyn zbiorczych 
E-Cu o podanych przekrojach poprzecznych w systemach wnętrzowych 
dla temperatury otoczenia 25°C wokół przewodnika i dla temperatury 
szyny zbiorczej maks. 65°C. W razie różnic parametrów należy uwzględnić 
współczynniki korekcyjne dotyczące normy DIN 43671.

Rysunek wymiarowy

ZX156

Wymiary Prąd ciągły w A Przekrój Waga

Szyny Cu
wys. x szer. 
w mm

1 szyna 
Cu

2 szyny 
Cu

3 szyny 
Cu

szyny 
zbiorczej 
Cu (mm²)

szyny Cu 
(kg/m)

20 x 5 320 500 690 99,1 0,882

30 x 5 440 672 896 149,0 1,330

30 x 10 630 1250 - 299,0 2,660

40 x 10 850 1500 - 399,0 3,550

50 x 10 1000 1700 - 499,0 4,440

60 x 10 1250 2000 - 599,0 5,330

80 x 10 1450 2400 - 799,0 7,110

100 x 10 1700 2750 - 999,0 8,890

120 x 10 2000 3500 - 1199,0 10,660

160 x 10 2500 4000 - 1599,0 14,220

Schemat

> Wymiary w mm

Wykres wytrzymałości zwarciowej

Przeliczniki Icw – Ipk

Prąd zwarciowy IPK

Przelicznik 
zgodnie z DIN EN 60439-1

10–20 kA Icw = Ipk x 0,5

20–50 kA Icw = Ipk x 0,48

> 50 kA Icw = Ipk x 0,46
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Notatki
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Systemy szyn zbiorczych
Zaciski podłączeniowe zatrzaskowe — dane techniczne
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Typ a b c d e mm2 Wys. Nm Materiał Typy przewodu Wys. x szer. x gł. w mm

ZK79 7,5 11,5 22,5 25,0 5,0 1,5–16 5 4 x - x x - - x x 8 x 6 x 0,5

ZK81 10,5 15,5 29,0 35,0 5,0 4–35 5 6 x - x x - - x x 3 x 9 x 0,8
6 x 9 x 0,8

ZK150 11,0 16,0 26,5 44,0 5,0 25–50 5 10 x - x x - - x x -

ZK178 14,5 20,5 32,0 42,0 5,0 16–70 5 10 x - - x - - x x 3 x 9 x 0,8
6 x 9 x 0,8
6 x 13 x 0,5 

ZK157 17,0 23,5 36,0 55,0 5,0 16–120 5 15 x - - x - - x x 4 x 15,5 x 0,8
6 x 15,5 x 0,8
10 x 15,5 x 0,8

ZK87 7,5 11,5 22,5 25,0 10,0 1,5–16 10 4 x - x x - - x x 8 x 6 x 0,5

ZK156 14,5 20,5 32,0 42,0 10,0 16–70 10 10 x - - x - - x x 3 x 9 x 0,8
6 x 9 x 0,8
6 x 13 x 0,5

ZK154 17,0 23,5 36,0 55,0 10,0 16–120 10 15 x - - x - - x x 4 x 15,5 x 0,8
6 x 15,5 x 0,8
10 x 15,5 x 0,8

 
*Cała powierzchnia (30 mm) tulei zakończeniowej przewodu musi przylegać do miedzi.
> Wymiary w mm

ZK79

ZK150
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Systemy szyn zbiorczych 
Zaciski podłączeniowe z elementem wkładanym — 
dane techniczne
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Typ a b c d mm2 Wys. Nm Materiał min. — maks. mm2 Typ przewodu

ZK83 21 19,5 29,2 38 16–70
16–95

12 x 5
12 x 10

15 x - 16 - 16

16–70

16–95

16–70

35–70

Jednożyłowy

Linkowy z izolowaną końcówką kablową (montaż stały)

Wielożyłowy

Linkowy z izolowaną końcówką kablową (przewód giętki)

Żyła sektorowa

ZK152 30 37 54,6 53 50–120
50–120

30 x 5
30 x 10

25 x - 16–120

16–120

16–120

35–120

Linkowy z izolowaną końcówką kablową (montaż stały)
Wielożyłowy
Linkowy z izolowaną końcówką kablową (przewód giętki)*
Żyła sektorowa

 
> Wymiary w mm

ZK83
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Systemy szyn zbiorczych
Zaciski ramowe — dane techniczne 
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Typ a b c d e f mm2 Wys. x szer. Nm Materiał Typy przewodu

ZK891 12,0 25,0 31,0 65,3 25,1 79,0 16–150 
16–150

12 x 5
12 x 10

20 x x x x x x x x

ZK86 12,0 25,0 34,0 66,0 32,3 80,0 35–185 
35–120

12 x 5
12 x 10

40 x x x x x x x x

 
*Cała powierzchnia (30 mm) tulejki końcówki przewodu musi przylegać do miedzi.
> Wymiary w mm

ZK891
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Systemy szyn zbiorczych
Zaciski na szynę — dane techniczne 
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Typ a b c d e mm2 (A) Nm Materiał

ZX302 33 24 50 2 x M6 1 x M8 10–95 160 M6 = 6 Nm
M8 = 15 Nm

X X

ZX303 45 32 64 2 x M8 1 x M12 16–150 250 M8 = 15 Nm
M12 = 50 Nm

X X

ZX304 50 36 78 2 x M10 1 x M12 35–240 400 M10 = 29 Nm
M12 = 50 Nm

X X

 
> Wymiary w mm

ZK302
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Typ Nr kat. StronaTyp Nr kat. Strona

1/00A 2CPX036061R9999 3/3
1/00B 2CPX036360R9999 3/17
1/0A 2CPX036001R9999 3/3
1/0B 2CPX036370R9999 3/17
1/10R3 2CPX045606R9999 6/16
1/10R4 2CPX045616R9999 6/16
1/10R6 2CPX045626R9999 6/16
1/10RG3 2CPX045646R9999 6/17
1/10RG4 2CPX045656R9999 6/17
1/10RG6 2CPX045666R9999 6/17

1/1A 2CPX036011R9999 3/3
1/1B 2CPX036380R9999 3/17
1/1U 2CPX036211R9999 3/3
1/2A 2CPX036021R9999 3/3
1/2B 2CPX036390R9999 3/17
1/2U 2CPX036221R9999 3/3
1/3A 2CPX036031R9999 3/3
1/3B 2CPX036400R9999 3/17
1/3U 2CPX036231R9999 3/3
1/4A 2CPX036041R9999 3/3
1/4B 2CPX036410R9999 3/17
1/4U 2CPX036241R9999 3/3
1/5A 2CPX036051R9999 3/3
1/5B 2CPX036420R9999 3/17
1/5U 2CPX036251R9999 3/3
1/8H 2CPX034321R9999 4/3
1/8HS 2CPX034326R9999 4/3
1/8R3 2CPX045601R9999 6/16
1/8R4 2CPX045611R9999 6/16
1/8R6 2CPX045621R9999 6/16
1/8RG3 2CPX045641R9999 6/17
1/8RG4 2CPX045651R9999 6/17
1/8RG6 2CPX045661R9999 6/17

1B00A 2CPX037585R9999 8/117
1B0A 2CPX037601R9999 8/117
1B1A 2CPX037620R9999 8/117
1B2A 2CPX037632R9999 8/117
1B3A 2CPX037649R9999 8/117
1B4A 2CPX037661R9999 8/117
1B5A 2CPX037675R9999 8/117

1M00A 2CPX037582R9999 8/118
1M0A 2CPX037595R9999 8/118
1M1A 2CPX037614R9999 8/118
1M2A 2CPX037626R9999 8/118
1M3A 2CPX037643R9999 8/118
1M4A 2CPX037655R9999 8/118
1M5A 2CPX037669R9999 8/118
1MK00A 2CPX037179R9999 8/118
1MK0A 2CPX037180R9999 8/118
1MK1A 2CPX037181R9999 8/118
1MK2A 2CPX037182R9999 8/118
1MM0A 2CPX030987R9999 2/25
1MM1A 2CPX030988R9999 2/25
1MM2A 2CPX030989R9999 2/25

1T002A 2CPX037587R9999 8/119
1T003A 2CPX037584R9999 8/119
1T02A 2CPX037599R9999 8/119
1T03A 2CPX037600R9999 8/119
1T0A 2CPX037597R9999 8/120
1T12A 2CPX037618R9999 8/119
1T13A 2CPX037619R9999 8/119
1T1A 2CPX037616R9999 8/120
1T22A 2CPX037630R9999 8/119
1T23A 2CPX037631R9999 8/119
1T2A 2CPX037628R9999 8/120
1T32A 2CPX037647R9999 8/119

2/8RG8 2CPX045672R9999 6/17

2B00A 2CPX037586R9999 8/117
2B0A 2CPX037602R9999 8/117
2B1A 2CPX037621R9999 8/117
2B2A 2CPX037633R9999 8/117
2B3A 2CPX037650R9999 8/117
2B4A 2CPX037662R9999 8/117
2B5A 2CPX037676R9999 8/117

2M00A 2CPX037583R9999 8/118
2M0A 2CPX037596R9999 8/118
2M1A 2CPX037615R9999 8/118
2M2A 2CPX037627R9999 8/118
2M3A 2CPX037644R9999 8/118
2M4A 2CPX037656R9999 8/118
2M5A 2CPX037670R9999 8/118

2T0A 2CPX037598R9999 8/120
2T1A 2CPX037617R9999 8/120
2T2A 2CPX037629R9999 8/120
2T3A 2CPX037646R9999 8/120
2T4A 2CPX037658R9999 8/120
2T5A 2CPX037672R9999 8/120

2V00-150 2CPX077801R9999 8/115
2V002A 2CPX037609R9999 8/117
2V00A 2CPX037581R9999 8/115
2V0-150 2CPX077803R9999 8/115
2V02A 2CPX037607R9999 8/117
2V0A 2CPX037592R9999 8/115
2V0KA 2CPX037594R9999 8/116
2V1-150 2CPX077805R9999 8/115
2V1A 2CPX037611R9999 8/115
2V1K-150 2CPX077807R9999 8/116
2V1KA 2CPX037613R9999 8/116
2V2-150 2CPX077809R9999 8/115
2V23A 2CPX037635R9999 8/115
2V23KA 2CPX037638R9999 8/116
2V2A 2CPX037623R9999 8/115
2V2K-150 2CPX077811R9999 8/116
2V2KA 2CPX037625R9999 8/116
2V3A 2CPX037640R9999 8/115
2V3KA 2CPX037642R9999 8/116
2V4A 2CPX037652R9999 8/115
2V4KA 2CPX037654R9999 8/116
2V5A 2CPX037666R9999 8/115
2V5KA 2CPX037668R9999 8/116

3/00A 2CPX036063R9999 3/3
3/00B 2CPX036362R9999 3/17
3/0A 2CPX036003R9999 3/3
3/0B 2CPX036372R9999 3/17
3/10R3 2CPX045608R9999 6/16
3/10R4 2CPX045618R9999 6/16
3/10R6 2CPX045628R9999 6/16
3/10R8 2CPX045638R9999 6/16
3/10RG3 2CPX045648R9999 6/17
3/10RG4 2CPX045658R9999 6/17
3/10RG6 2CPX045668R9999 6/17
3/10RG8 2CPX045678R9999 6/17

3/1A 2CPX036013R9999 3/3
3/1B 2CPX03638 2R9999 3/17
3/1U 2CPX036213R9999 3/3
3/2A 2CPX036023R9999 3/3
3/2B 2CPX036392R9999 3/17
3/2U 2CPX036223R9999 3/3
3/3A 2CPX036033R9999 3/3
3/3B 2CPX036402R9999 3/17

1T33A 2CPX037648R9999 8/119
1T3A 2CPX037645R9999 8/120
1T42A 2CPX037659R9999 8/119
1T43A 2CPX037660R9999 8/119
1T4A 2CPX037657R9999 8/120
1T52A 2CPX037673R9999 8/119
1T53A 2CPX037674R9999 8/119
1T5A 2CPX037671R9999 8/120

1V00-150 2CPX077800R9999 8/115
1V002A 2CPX037590R9999 8/117
1V00A 2CPX037580R9999 8/115
1V0-150 2CPX077802R9999 8/115
1V02A 2CPX037606R9999 8/117
1V0A 2CPX037591R9999 8/115
1V0KA 2CPX037593R9999 8/116
1V1-150 2CPX077804R9999 8/115
1V1A 2CPX037610R9999 8/115
1V1K-150 2CPX077806R9999 8/116
1V1KA 2CPX037612R9999 8/116
1V2-150 2CPX077808R9999 8/115
1V23A 2CPX037634R9999 8/115
1V23KA 2CPX037637R9999 8/116
1V2A 2CPX037622R9999 8/115
1V2K-150 2CPX077810R9999 8/116
1V2KA 2CPX037624R9999 8/116
1V3A 2CPX037639R9999 8/115
1V3KA 2CPX037641R9999 8/116
1V4A 2CPX037651R9999 8/115
1V4KA 2CPX037653R9999 8/116
1V5A 2CPX037665R9999 8/115
1V5KA 2CPX037667R9999 8/116

2/00A 2CPX036062R9999 3/3
2/00B 2CPX036361R9999 3/17
2/0A 2CPX036002R9999 3/3
2/0B 2CPX036371R9999 3/17
2/10R3 2CPX045607R9999 6/16
2/10R4 2CPX045617R9999 6/16
2/10R6 2CPX045627R9999 6/16
2/10R8 2CPX045637R9999 6/16
2/10RG3 2CPX045647R9999 6/17
2/10RG4 2CPX045657R9999 6/17
2/10RG6 2CPX045667R9999 6/17
2/10RG8 2CPX045677R9999 6/17

2/1A 2CPX036012R9999 3/3
2/1B 2CPX036381R9999 3/17
2/1U 2CPX036212R9999 3/3
2/2A 2CPX036022R9999 3/3
2/2B 2CPX036391R9999 3/17
2/2U 2CPX036222R9999 3/3
2/3A 2CPX036032R9999 3/3
2/3B 2CPX036401R9999 3/17
2/3U 2CPX036232R9999 3/3
2/4A 2CPX036042R9999 3/3
2/4B 2CPX036411R9999 3/17
2/4U 2CPX036242R9999 3/3
2/5A 2CPX036052R9999 3/3
2/5B 2CPX036421R9999 3/17
2/5U 2CPX036252R9999 3/3
2/8H 2CPX034322R9999 4/3
2/8HS 2CPX034327R9999 4/3
2/8R3 2CPX045602R9999 6/16
2/8R4 2CPX045612R9999 6/16
2/8R6 2CPX045622R9999 6/16
2/8R8 2CPX045632R9999 6/16
2/8RG3 2CPX045642R9999 6/17
2/8RG4 2CPX045652R9999 6/17
2/8RG6 2CPX045662R9999 6/17
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3/3U 2CPX036233R9999 3/3
3/4A 2CPX036043R9999 3/3
3/4B 2CPX036412R9999 3/17
3/4U 2CPX036243R9999 3/3
3/5A 2CPX036053R9999 3/3
3/5B 2CPX036422R9999 3/17
3/5U 2CPX036253R9999 3/3
3/8H 2CPX034323R9999 4/3
3/8HS 2CPX034328R9999 4/3
3/8R3 2CPX045603R9999 6/16
3/8R4 2CPX045613R9999 6/16
3/8R6 2CPX045623R9999 6/16
3/8R8 2CPX045633R9999 6/16
3/8RG3 2CPX045643R9999 6/17
3/8RG4 2CPX045653R9999 6/17
3/8RG6 2CPX045663R9999 6/17
3/8RG8 2CPX045673R9999 6/17

4/00A 2CPX036064R9999 3/3
4/0A 2CPX036004R9999 3/3
4/0B 2CPX036373R9999 3/17
4/10R3 2CPX045609R9999 6/16
4/10R4 2CPX045619R9999 6/16
4/10R6 2CPX045629R9999 6/16
4/10R8 2CPX045639R9999 6/16
4/10RG3 2CPX045649R9999 6/17
4/10RG4 2CPX045659R9999 6/17
4/10RG6 2CPX045669R9999 6/17
4/10RG8 2CPX045679R9999 6/17

4/1A 2CPX036014R9999 3/3
4/1B 2CPX036383R9999 3/17
4/1U 2CPX036214R9999 3/3
4/2A 2CPX036024R9999 3/3
4/2B 2CPX036393R9999 3/17
4/2U 2CPX036224R9999 3/3
4/3A 2CPX036034R9999 3/3
4/3B 2CPX036403R9999 3/17
4/3U 2CPX036234R9999 3/3
4/4A 2CPX036044R9999 3/3
4/4B 2CPX036413R9999 3/17
4/4U 2CPX036244R9999 3/3
4/5A 2CPX036054R9999 3/3
4/5B 2CPX036423R9999 3/17
4/5U 2CPX036254R9999 3/3
4/8H 2CPX034324R9999 4/3
4/8HS 2CPX034329R9999 4/3
4/8R3 2CPX045604R9999 6/16
4/8R4 2CPX045614R9999 6/16
4/8R6 2CPX045624R9999 6/16
4/8R8 2CPX045634R9999 6/16
4/8RG3 2CPX045644R9999 6/17
4/8RG4 2CPX045654R9999 6/17
4/8RG6 2CPX045664R9999 6/17
4/8RG8 2CPX045674R9999 6/17

5/00A 2CPX036065R9999 3/3
5/0A 2CPX036005R9999 3/3
5/0B 2CPX036374R9999 3/17
5/10R3 2CPX045610R9999 6/16
5/10R4 2CPX045620R9999 6/16
5/10R6 2CPX045630R9999 6/16
5/10R8 2CPX045640R9999 6/16
5/10RG3 2CPX045650R9999 6/17
5/10RG4 2CPX045660R9999 6/17
5/10RG6 2CPX045670R9999 6/17
5/10RG8 2CPX045680R9999 6/17

5/1A 2CPX036015R9999 3/3
5/1B 2CPX036384R9999 3/17

5/2A 2CPX036025R9999 3/3
5/2B 2CPX036394R9999 3/17
5/2U 2CPX036225R9999 3/3
5/3A 2CPX036035R9999 3/3
5/3B 2CPX036404R9999 3/17
5/3U 2CPX036235R9999 3/3
5/4A 2CPX036045R9999 3/3
5/4B 2CPX036414R9999 3/17
5/4U 2CPX036245R9999 3/3
5/5A 2CPX036055R9999 3/3
5/5B 2CPX036424R9999 3/17
5/5U 2CPX036255R9999 3/3
5/8R3 2CPX045605R9999 6/16
5/8R4 2CPX045615R9999 6/16
5/8R6 2CPX045625R9999 6/16
5/8R8 2CPX045634R9999 6/16
5/8RG3 2CPX045645R9999 6/17
5/8RG4 2CPX045655R9999 6/17
5/8RG6 2CPX045665R9999 6/17
5/8RG8 2CPX045675R9999 6/17

AG11 2CPX062801R9999 8/97
AG11 2CPX062801R9999 8/99
AG12 2CPX062803R9999 8/97
AG121 2CPX062969R9999 8/102
AG127 2CPX062986R9999 8/102
AG12S 2CPX062228R9999 8/103
AG13 2CPX062805R9999 8/97
AG1304 2CPX064157R9999 8/102
AG131 2CPX062970R9999 8/102
AG13S 2CPX062230R9999 8/103
AG14 2CPX062807R9999 8/97
AG1404 2CPX064158R9999 8/104
AG14S 2CPX062232R9999 8/103
AG15 2CPX062809R9999 8/97
AG160 2CPX062886R9999 8/102
AG161 2CPX062887R9999 8/101
AG162 2CPX062888R9999 8/105
AG163 2CPX062889R9999 8/108
AG164 2CPX062890R9999 8/103
AG165 2CPX062891R9999 8/103
AG166 2CPX062892R9999 8/105
AG167 2CPX062893R9999 8/108
AG168 2CPX062894R9999 8/103
AG172 2CPX062898R9999 8/105
AG173 2CPX062899R9999 8/101
AG174 2CPX062900R9999 8/101
AG175 2CPX062901R9999 8/102
AG176 2CPX062902R9999 8/105
AG177 2CPX062903R9999 8/105
AG178 2CPX062904R9999 8/108
AG179 2CPX062905R9999 8/106
AG180 2CPX062906R9999 8/108
AG181 2CPX062907R9999 8/105
AG182 2CPX062908R9999 8/105
AG183 2CPX062909R9999 8/106
AG184 2CPX062910R9999 8/108
AG185 2CPX062911R9999 8/103
AG186 2CPX062912R9999 8/105
AG187 2CPX062913R9999 8/108
AG188 2CPX062914R9999 8/103
AG189 2CPX062915R9999 8/105
AG190 2CPX062916R9999 8/108
AG196 2CPX062927R9999 8/102
AG197 2CPX062928R9999 8/102
AG198 2CPX062929R9999 8/104
AG200 2CPX062931R9999 8/101
AG201 2CPX062932R9999 8/101
AG205 2CPX062936R9999 8/102
AG206 2CPX062855R9999 8/102

AG207 2CPX062856R9999 8/102
AG21 2CPX062811R9999 8/97
AG21 2CPX062811R9999 8/99
AG212 2CPX062831R9999 8/99
AG213 2CPX062833R9999 8/99
AG214 2CPX062835R9999 8/99
AG215 2CPX062837R9999 8/99
AG22 2CPX062813R9999 8/97
AG222 2CPX062839R9999 8/99
AG223 2CPX062841R9999 8/99
AG224 2CPX062843R9999 8/100
AG225 2CPX062845R9999 8/100
AG227 2CPX062987R9999 8/104
AG22S 2CPX062229R9999 8/106
AG23 2CPX062815R9999 8/97
AG232 2CPX062847R9999 8/100
AG233 2CPX062849R9999 8/100
AG234 2CPX062851R9999 8/100
AG235 2CPX062853R9999 8/100
AG23S 2CPX062231R9999 8/106
AG24 2CPX062817R9999 8/98
AG24S 2CPX062233R9999 8/106
AG25 2CPX062819R9999 8/98
AG259 2CPX062979R9999 8/104
AG31 2CPX062821R9999 8/98
AG31 2CPX062821R9999 8/100
AG32 2CPX062823R9999 8/98
AG321 2CPX062971R9999 8/108
AG327 2CPX062988R9999 8/107
AG33 2CPX062825R9999 8/98
AG34 2CPX062827R9999 8/98
AG35 2CPX062829R9999 8/98
AG359 2CPX062980R9999 8/107
AG65 2CPX062870R9999 8/101
AG66 2CPX062871R9999 8/104
AG67 2CPX062872R9999 8/107
AG71 2CPX062873R9999 8/101
AG72 2CPX062874R9999 8/101
AG73 2CPX062875R9999 8/101
AG75 2CPX062876R9999 8/104
AG79 2CPX062877R9999 8/104
AG82 2CPX062878R9999 8/104
AG83 2CPX062879R9999 8/104
AG84 2CPX062880R9999 8/107
AG85 2CPX062881R9999 8/107
AG90 2CPX062882R9999 8/107
AG91 2CPX062883R9999 8/107
AG92 2CPX062884R9999 8/104
AG93 2CPX062885R9999 8/107

AH1 2CPX070387R9999 8/99
AH2 2CPX070388R9999 8/99

AL22 2CPX030769R9999 2/14
AL31 2CPX030770R9999 2/14
AL32 2CPX030771R9999 2/14
AL41 2CPX030772R9999 2/14
AL42 2CPX030773R9999 2/14
AL43 2CPX030774R9999 2/14
AL51 2CPX030775R9999 2/14
AL52 2CPX030776R9999 2/14
AL53 2CPX030777R9999 2/14
AL54 2CPX030778R9999 2/14
AL61 2CPX030779R9999 2/14
AL62 2CPX030780R9999 2/14
AL63 2CPX030781R9999 2/14
AL64 2CPX030782R9999 2/14
AL72 2CPX030783R9999 2/14
AL73 2CPX030781R9999 2/14
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AP510 2CPX030849R9999 1/26
AP520 2CPX030850R9999 1/26
AP530 2CPX030851R9999 1/26
AP540 2CPX030852R9999 1/26

AS11 2CPX062802R9999 8/97
AS11 2CPX062802R9999 8/99
AS12 2CPX062804R9999 8/97
AS13 2CPX062806R9999 8/97
AS14 2CPX062808R9999 8/97
AS15 2CPX062810R9999 8/97
AS21 2CPX062812R9999 8/97
AS21 2CPX062812R9999 8/99
AS212 2CPX062832R9999 8/99
AS213 2CPX062834R9999 8/99
AS214 2CPX062836R9999 8/99
AS215 2CPX062838R9999 8/99
AS22 2CPX062814R9999 8/97
AS222 2CPX062840R9999 8/99
AS223 2CPX062842R9999 8/99
AS224 2CPX062844R9999 8/100
AS225 2CPX062846R9999 8/100
AS23 2CPX062816R9999 8/97
AS232 2CPX062848R9999 8/100
AS233 2CPX062850R9999 8/100
AS234 2CPX062852R9999 8/100
AS235 2CPX062854R9999 8/100
AS24 2CPX062818R9999 8/98
AS25 2CPX062820R9999 8/98
AS31 2CPX062822R9999 8/98
AS31 2CPX062822R9999 8/100
AS32 2CPX062824R9999 8/98
AS33 2CPX062826R9999 8/98
AS34 2CPX062828R9999 8/98
AS35 2CPX062830R9999 8/98

AT22E 2CPX071740R9999 2/10
AT31 2CPX030099R9999 2/10
AT32 2CPX030120R9999 2/10
AT32EP 2CPX071760R9999 2/12
AT32R2 2CPX071680R9999 2/11
AT32R2IE 2CPX071680R9999 2/11
AT32TE 2CPX071584R9999 2/13
AT32TR2 2CPX071694R9999 2/13
AT41 2CPX030121R9999 2/10
AT41R3 2CPX071681R9999 2/11
AT41R3IE 2CPX071681R9999 2/11
AT41TE 2CPX071585R9999 2/13
AT41TR3 2CPX071695R9999 2/13
AT42 2CPX030122R9999 2/10
AT42/2 2CPX030138R9999 2/10
AT42EP 2CPX071761R9999 2/12
AT42M 2CPX030148R9999 2/12
AT42R3 2CPX071682R9999 2/11
AT42R3IE 2CPX071682R9999 2/11
AT42TE 2CPX071586R9999 2/13
AT42TR3 2CPX071696R9999 2/13
AT43 2CPX030123R9999 2/10
AT43R3 2CPX071683R9999 2/11
AT43R3IE 2CPX071683R9999 2/11
AT43TR3 2CPX071697R9999 2/13
AT51 2CPX030124R9999 2/10
AT51R4 2CPX071684R9999 2/11
AT51R4IE 2CPX071684R9999 2/11
AT51TE 2CPX071587R9999 2/13
AT51TR4 2CPX071698R9999 2/13
AT52 2CPX030125R9999 2/10
AT52/2 2CPX030139R9999 2/10
AT52EP 2CPX071762R9999 2/12
AT52K 2CPX030126R9999 2/12

BL520K 2CPX030836R9999 1/25
BL521D 2CPX030858R9999 1/24
BL526C 2CPX031252R9999 1/25
BL527C 2CPX031256R9999 1/25
BL527D 2CPX030897R9999 1/24
BL528C 2CPX031260R9999 1/25
BL528D 2CPX030918R9999 1/24
BL53 2CPX031616R9999 3/8
BL530 2CPX030855R9999 1/24
BL530K 2CPX030837R9999 1/25
BL530L 2CPX030990R9999 1/25
BL531D 2CPX030859R9999 1/24
BL536C 2CPX031253R9999 1/25
BL537C 2CPX031257R9999 1/25
BL537D 2CPX030898R9999 1/24
BL538C 2CPX031261R9999 1/25
BL538D 2CPX030919R9999 1/24
BL54 2CPX031617R9999 3/8
BL540 2CPX030856R9999 1/24
BL540K 2CPX030838R9999 1/25
BL540L 2CPX030991R9999 1/25
BL546C 2CPX031254R9999 1/25
BL547C 2CPX031258R9999 1/25
BL548C 2CPX031262R9999 1/25
BL55 2CPX031618R9999 3/8
BLT32 2CPX030785R9999 2/23
BLT41 2CPX030786R9999 2/23
BLT42 2CPX030787R9999 2/23
BLT43 2CPX030788R9999 2/23
BLT51 2CPX030789R9999 2/23
BLT52 2CPX030790R9999 2/23
BLT53 2CPX030791R9999 2/23
BLT54 2CPX030792R9999 2/23
BLT61 2CPX030793R9999 2/23
BLT62 2CPX030794R9999 2/23
BLT63 2CPX030795R9999 2/23
BLT64 2CPX030796R9999 2/23
BLT72 2CPX030797R9999 2/23
BLT73 2CPX030798R9999 2/23
BLU32 2CPX031500R9999 2/23
BLU41 2CPX031501R9999 2/23
BLU42 2CPX031502R9999 2/23
BLU43 2CPX031503R9999 2/23
BLU51 2CPX031504R9999 2/23
BLU52 2CPX031505R9999 2/23
BLU53 2CPX031506R9999 2/23
BLU54 2CPX031507R9999 2/23
BLU61 2CPX031508R9999 2/23
BLU62 2CPX031509R9999 2/23
BLU63 2CPX031510R9999 2/23
BLU64 2CPX031513R9999 2/23
BLU72 2CPX031511R9999 2/23
BLU73 2CPX031512R9999 2/23

E8R4 2CPX045685R9999 6/18
E8R6 2CPX045686R9999 6/18
E8R8 2CPX045687R9999 6/18

ED1 2CPX039381R9999 8/83
ED10 2CPX039210R9999 8/71
ED10EA 2CPX037800R9999 8/121
ED10P20 2CPX062313R9999 8/71
ED11 2CPX039211R9999 8/71
ED110 2CPX039320R9999 8/109
ED111 2CPX039321R9999 10/6
ED111P10 2CPX062701R9999 10/6
ED112 2CPX068572R9999 8/72
ED113 2CPX068573R9999 8/72
ED11EA 2CPX037801R9999 8/121
ED11P20 2CPX062314R9999 8/71

AT52R4 2CPX071685R9999 2/11
AT52R4IE 2CPX071685R9999 2/11
AT52TE 2CPX071588R9999 2/13
AT52TR4 2CPX071699R9999 2/13
AT53 2CPX030127R9999 2/10
AT53K 2CPX030128R9999 2/12
AT53M 2CPX030149R9999 2/12
AT53R4 2CPX071686R9999 2/11
AT53R4IE 2CPX071686R9999 2/11
AT53TR4 2CPX071700R9999 2/13
AT54E 2CPX071748R9999 2/10
AT54K 2CPX030129R9999 2/12
AT54R4 2CPX071687R9999 2/11
AT54R4IE 2CPX071687R9999 2/11
AT54TR4 2CPX071701R9999 2/13
AT61 2CPX030130R9999 2/10
AT61R5 2CPX071688R9999 2/11
AT61R5IE 2CPX071576R9999 2/11
AT61TE 2CPX071589R9999 2/13
AT61TR5 2CPX071702R9999 2/13
AT62 2CPX030131R9999 2/10
AT62K 2CPX030132R9999 2/12
AT62R5 2CPX071689R9999 2/11
AT62R5IE 2CPX071689R9999 2/11
AT62TE 2CPX071590R9999 2/13
AT62TR5 2CPX071703R9999 2/13
AT63E 2CPX071751R9999 2/10
AT63K 2CPX030133R9999 2/12
AT63R5 2CPX071690R9999 2/11
AT63R5IE 2CPX071690R9999 2/11
AT63TR5 2CPX071704R9999 2/13
AT64K 2CPX030137R9999 2/12
AT72 2CPX030134R9999 2/10
AT72K 2CPX030135R9999 2/12
AT72R6 2CPX071691R9999 2/11
AT72R6IE 2CPX071691R9999 2/11
AT72TR6 2CPX071705R9999 2/13
AT73K 2CPX030136R9999 2/12
AT73R6 2CPX071692R9999 2/11
AT73R6IE 2CPX071692R9999 2/11
AT73TR6 2CPX071706R9999 2/13

BL11 2CPX031623R9999 3/8
BL12 2CPX031537R9999 3/8
BL13 2CPX031601R9999 3/8
BL14 2CPX031602R9999 3/8
BL15 2CPX031603R9999 3/8
BL21 2CPX031624R9999 3/8
BL22 2CPX031538R9999 3/8
BL23 2CPX031604R9999 3/8
BL24 2CPX031605R9999 3/8
BL25 2CPX031606R9999 3/8
BL31 2CPX031625R9999 3/8
BL32 2CPX031539R9999 3/8
BL33 2CPX031607R9999 3/8
BL34 2CPX031608R9999 3/8
BL35 2CPX031609R9999 3/8
BL41 2CPX031626R9999 3/8
BL42 2CPX031610R9999 3/8
BL43 2CPX031611R9999 3/8
BL44 2CPX031612R9999 3/8
BL45 2CPX031613R9999 3/8
BL51 2CPX031614R9999 3/8
BL510 2CPX030853R9999 1/24
BL510K 2CPX030835R9999 1/25
BL516C 2CPX031251R9999 1/25
BL517C 2CPX031255R9999 1/25
BL518C 2CPX031259R9999 1/25
BL52 2CPX031615R9999 3/8
BL520 2CPX030854R9999 1/24



Indeks

Indeks | 2CPC 000 186 C0101    11/4

11

Typ Nr kat. Strona Typ Nr kat. StronaTyp Nr kat. Strona

ED12 2CPX039212R9999 8/71
ED122 2CPX042847R9999 8/72
ED123 2CPX042848R9999 8/72
ED12P20 2CPX062315R9999 8/71
ED12TA 2CPX037802R9999 8/121
ED13 2CPX039213R9999 8/71
ED135P4 2CPX062610R9999 8/109
ED136P4 2CPX062611R9999 8/109
ED137P4 2CPX062600R9999 2/30
ED137P4 2CPX062600R9999 8/109
ED137P40 2CPX062601R9999 2/30
ED137P40 2CPX062601R9999 8/109
ED138P12 2CPX062602R9999 8/109
ED138P1600 2CPX062702R9999 8/109
ED138P4 2CPX062630R9999 8/109
ED138P40 2CPX062603R9999 8/109
ED139P4 2CPX062604R9999 8/109
ED13P20 2CPX062316R9999 8/71
ED13TA 2CPX037803R9999 8/121
ED14 2CPX039214R9999 8/71
ED14P20 2CPX062317R9999 8/71
ED15 2CPX039215R9999 8/71
ED155 2CPX067963R9999 8/87
ED158 2CPX067969R9999 8/87
ED15P20 2CPX062318R9999 8/71
ED160 2CPX068773R9999 8/88
ED162 2CPX068807R9999 8/88
ED163 2CPX068808R9999 8/88
ED166 2CPX064155R9999 8/88
ED167 2CPX064156R9999 8/88
ED170 2CPX042841R9999 8/88
ED171 2CPX042844R9999 8/88
ED173 2CPX067998R9999 8/87
ED18 2CPX039216R9999 8/71
ED18P20 2CPX062325R9999 8/71
ED1P30 2CPX062319R9999 8/83
ED2 2CPX039382R9999 8/83
ED20 2CPX039218R9999 8/71
ED20EA 2CPX037804R9999 8/121
ED212 2CPX062782R9999 8/110
ED212 2CPX062782R9999 8/111
ED213 2CPX062783R9999 8/110
ED213 2CPX062783R9999 8/111
ED214 2CPX062784R9999 8/110
ED214 2CPX062784R9999 8/111
ED215 2CPX062785R9999 8/110
ED215 2CPX062785R9999 8/111
ED21EA 2CPX037805R9999 8/121
ED21TA 2CPX037806R9999 8/121
ED222 2CPX062787R9999 8/110
ED222 2CPX062787R9999 8/111
ED223 2CPX062788R9999 8/110
ED223 2CPX062788R9999 8/111
ED224 2CPX062789R9999 8/110
ED224 2CPX062789R9999 8/111
ED225 2CPX062790R9999 8/110
ED225 2CPX062790R9999 8/111
ED22TA 2CPX037807R9999 8/121
ED232 2CPX062792R9999 8/110
ED232 2CPX062792R9999 8/111
ED233 2CPX062793R9999 8/110
ED233 2CPX062793R9999 8/111
ED234 2CPX062794R9999 8/110
ED234 2CPX062794R9999 8/111
ED235 2CPX062795R9999 8/110
ED235 2CPX062795R9999 8/111
ED250T3 2CPX037826R9999 8/123
ED260 2CPX062977R9999 8/88
ED270 2CPX042842R9999 8/88
ED2P30 2CPX062320R9999 8/83

ED3 2CPX039383R9999 8/83
ED30P2 2CPX062302R9999 8/124
ED31P2 2CPX062303R9999 8/124
ED320T4 2CPX037827R9999 8/123
ED32P2 2CPX062304R9999 8/124
ED33P100 2CPX062307R9999 8/86
ED33P2 2CPX062305R9999 8/86
ED360  2CPX062978R9999 8/88
ED370 2CPX042843R9999 8/88
ED3P30 2CPX062321R9999 8/83
ED4 2CPX039384R9999 8/83
ED402 2CPX042615R9999 8/72
ED403 2CPX042616R9999 8/72
ED404 2CPX042617R9999 8/72
ED405 2CPX042618R9999 8/72
ED412 2CPX042619R9999 8/72
ED413 2CPX042620R9999 8/72
ED414 2CPX042621R9999 8/72
ED415 2CPX042622R9999 8/72
ED41P4 2CPX062332R9999 8/110
ED41P4 2CPX062332R9999 8/111
ED42P10 2CPX062333R9999 8/79
ED42P10 2CPX062333R9999 8/125
ED43P10 2CPX062334R9999 8/79
ED43P10 2CPX062334R9999 8/125
ED44P10 2CPX062335R9999 1/23
ED44P10 2CPX062335R9999 2/25
ED44P10 2CPX062335R9999 6/43
ED44P10 2CPX062335R9999 8/79
ED44P10 2CPX062335R9999 8/125
ED44P1000 2CPX062703R9999 8/79
ED44P1000 2CPX062704R9999 8/125
ED44P50 2CPX062308R9999 6/43
ED44P50 2CPX062308R9999 8/79
ED44P50 2CPX062308R9999 8/125
ED45P10 2CPX062336R9999 6/43
ED45P10 2CPX062336R9999 8/79
ED45P10 2CPX062336R9999 8/125
ED45P1000 2CPX062704R9999 8/79
ED45P1000 2CPX062704R9999 8/125
ED45P50 2CPX062310R9999 6/43
ED45P50 2CPX062310R9999 8/79
ED45P50 2CPX062310R9999 8/125
ED47 2CPX039309R9999 8/79
ED47 2CPX039309R9999 8/125
ED50P12 2CPX062337R9999 2/30
ED50P12 2CPX062337R9999 8/109
ED51 2CPX039251R9999 8/83
ED51P30 2CPX062322R9999 8/83
ED52 2CPX039252R9999 8/83
ED52P30 2CPX062323R9999 8/83
ED53 2CPX039253R9999 8/83
ED53P30 2CPX062324R9999 8/83
ED54 2CPX039254R9999 8/83
ED55A 2CPX037808R9999 8/122
ED56A 2CPX037809R9999 8/122
ED57P10 2CPX061179R9999 1/23
ED57P10 2CPX061179R9999 2/25
ED58P10 2CPX062338R9999 8/109
ED59P10 2CPX062339R9999 8/79
ED59P10 2CPX062339R9999 8/125
ED6 2CPX039386R9999 8/83
ED61KA 2CPX037822R9999 8/123
ED61MA 2CPX037820R9999 8/123
ED61SA 2CPX037810R9999 8/122
ED62KA 2CPX037823R9999 8/123
ED62MA 2CPX037821R9999 8/123
ED62SA 2CPX037811R9999 8/122
ED630T5 2CPX037828R9999 8/123
ED6P10 2CPX062705R9999 8/83

ED7 2CPX041865R9999 8/71
ED71SA 2CPX037812R9999 8/122
ED72SA 2CPX037813R9999 8/122
ED74 2CPX042185R9999 8/83
ED7P20 2CPX041866R9999 8/71
ED8 2CPX039208R9999 8/71
ED8P20 2CPX062311R9999 8/71
ED9 2CPX039209R9999 8/71
ED91KA 2CPX037824R9999 8/123
ED91SA 2CPX037816R9999 8/122
ED92KA 2CPX037825R9999 8/123
ED92SA 2CPX037817R9999 8/122
ED9P20 2CPX062312R9999 8/71
EDM10 2CPX041458R9999 8/71
EDM11 2CPX041459R9999 8/71
EDM112 2CPX041464R9999 8/72
EDM113 2CPX041465R9999 8/72
EDM12 2CPX041460R9999 8/71
EDM122 2CPX042845R9999 8/72
EDM123 2CPX042846R9999 8/72
EDM13 2CPX041461R9999 8/71
EDM14 2CPX041462R9999 8/71
EDM15 2CPX041463R9999 8/71
EDM7 2CPX041455R9999 8/71
EDM8 2CPX041456R9999 8/71
EDM9 2CPX041457R9999 8/71

FPT510 2CPX030825R9999 1/22
FPT520 2CPX030826R9999 1/22
FPT530 2CPX030827R9999 1/22

GM12 2CPX034482R9999 3/17
GM20 2CPX034473R9999 3/17
GM22 2CPX034483R9999 3/17
GM24 2CPX034488R9999 3/17
GM25 2CPX034493R9999 3/17
GM30 2CPX034474R9999 3/17
GM32 2CPX034484R9999 3/17
GM34 2CPX034489R9999 3/17
GM35 2CPX034494R9999 3/17
GM40 2CPX034475R9999 3/17
GM42 2CPX034485R9999 3/17
GM44 2CPX034490R9999 3/17
GM45 2CPX034495R9999 3/17
GM50 2CPX034476R9999 3/17
GM52 2CPX034486R9999 3/17
GM54 2CPX034491R9999 3/17
GM55 2CPX034496R9999 3/17

GRG1 2CPX034956R9999 4/7
GRG2 2CPX034957R9999 4/7
GRG3 2CPX034958R9999 4/7
GRG4 2CPX034959R9999 4/7
GRG5 2CPX034960R9999 4/7

GSR1 2CPX034951R9999 4/7
GSR2 2CPX034952R9999 4/7
GSR3 2CPX034953R9999 4/7
GSR4 2CPX034954R9999 4/7
GSR5 2CPX034955R9999 4/7

KB17 2CPX044044R9999 4/7
KB19 2CPX044049R9999 2/16
KB19 2CPX044049R9999 3/6
KB19 2CPX044049R9999 3/19
KB217 2CPX044054R9999 4/7
KB219 2CPX044055R9999 2/16
KB219 2CPX044055R9999 3/6
KB219 2CPX044055R9999 3/19
KB27 2CPX044045R9999 4/7
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KB29 2CPX044050R9999 2/16
KB29 2CPX044050R9999 3/6
KB29 2CPX044050R9999 3/19
KB37 2CPX044046R9999 4/7
KB39 2CPX044051R9999 2/16
KB39 2CPX044051R9999 3/6
KB39 2CPX044051R9999 3/19
KB47 2CPX044047R9999 4/7
KB49 2CPX044052R9999 2/16
KB49 2CPX044052R9999 3/6
KB49 2CPX044052R9999 3/19
KB57 2CPX044048R9999 4/7
KB59 2CPX044053R9999 3/6
KB59 2CPX044053R9999 3/19
KBS7 2CPX044056R9999 4/7
KBS9 2CPX044057R9999 2/16
KBS9 2CPX044057R9999 3/6
KBS9 2CPX044057R9999 3/19
KBW1 2CPX044058R9999 2/16
KBW1 2CPX044058R9999 3/6
KBW1 2CPX044058R9999 3/19
KBW1 2CPX044058R9999 4/7

MA160ALA 2CPX041376R9999 8/47
MA190T 2CPX041120R9999 8/46
MA191T 2CPX042837R9999 8/46
MA192T 2CPX041121R9999 8/46
MA193T 2CPX042840R9999 8/46
MA250A 2CPX041387R9999 8/48
MA250ALA 2CPX041377R9999 8/47
MA290T 2CPX041417R9999 8/46
MA291T 2CPX042838R9999 8/46
MA292T 2CPX041122R9999 8/46
MA292T 2CPX041122R9999 8/46
MA390T 2CPX041418R9999 8/46
MA391T 2CPX042839R9999 8/46
MA630A 2CPX041388R9999 8/48
MA630ALA 2CPX041378R9999 8/47
MA800A 2CPX041389R9999 8/48

MB100 2CPX041422R9999 8/15
MB116 2CPX041257R9999 8/15
MB117 2CPX041260R9999 8/15
MB118 2CPX041263R9999 8/15
MB119 2CPX041266R9999 8/15
MB120 2CPX041269R9999 8/15
MB200 2CPX041423R9999 8/15
MB216 2CPX041258R9999 8/15
MB217 2CPX041261R9999 8/15
MB218 2CPX041264R9999 8/15
MB219 2CPX041267R9999 8/15
MB220 2CPX041270R9999 8/15
MB316 2CPX041259R9999 8/15
MB317 2CPX041262R9999 8/15
MB318 2CPX041265R9999 8/15
MB319 2CPX041268R9999 8/15
MB320 2CPX041271R9999 8/15
MBA160ALA 2CPX041803R9999 8/47
MBA190T 2CPX041643R9999 8/46
MBA191T 2CPX042841R9999 8/46
MBA192T 2CPX041646R9999 8/46
MBA193T 2CPX042844R9999 8/46
MBA250A 2CPX041807R9999 8/48
MBA250ALA 2CPX041804R9999 8/47
MBA290T 2CPX041644R9999 8/46
MBA291T 2CPX042842R9999 8/46
MBA292T 2CPX041647R9999 8/46
MBA292T 2CPX041647R9999 8/46
MBA390T 2CPX041645R9999 8/46
MBA391T 2CPX042843R9999 8/46

MBK112 2CPX041837R9999 8/18
MBK113 2CPX041840R9999 8/18
MBK114 2CPX041843R9999 8/18
MBK206 2CPX041679R9999 8/17
MBK206K 2CPX041633R9999 8/18
MBK207 2CPX041685R9999 8/17
MBK207K 2CPX041635R9999 8/18
MBK208 2CPX041691R9999 8/17
MBK209 2CPX041697R9999 8/17
MBK210 2CPX041703R9999 8/17
MBK212 2CPX041838R9999 8/18
MBK213 2CPX041841R9999 8/18
MBK214 2CPX041844R9999 8/18
MBK306 2CPX041681R9999 8/17
MBK307 2CPX041687R9999 8/17
MBK308 2CPX041693R9999 8/17
MBK309 2CPX041699R9999 8/17
MBK310 2CPX041705R9999 8/17
MBK312 2CPX041839R9999 8/18
MBK313 2CPX041842R9999 8/18
MBK314 2CPX041845R9999 8/18
MBL100 2CPX041798R9999 8/42
MBL152 2CPX041795R9999 8/40
MBL200 2CPX041799R9999 8/42
MBL25 2CPX041801R9999 8/44
MBL252 2CPX041796R9999 8/40
MBL300 2CPX041800R9999 8/42
MBL35 2CPX041802R9999 8/44
MBL352 2CPX041797R9999 8/40
MBM111 2CPX041707R9999 8/16
MBM112 2CPX041710R9999 8/16
MBM112K 2CPX041640R9999 8/16
MBM113 2CPX041713R9999 8/16
MBM113K 2CPX041641R9999 8/16
MBM114 2CPX041716R9999 8/16
MBM114K 2CPX041642R9999 8/16
MBM115 2CPX041719R9999 8/16
MBM211 2CPX041708R9999 8/16
MBM212 2CPX041711R9999 8/16
MBM213 2CPX041714R9999 8/16
MBM214 2CPX041717R9999 8/16
MBM215 2CPX041720R9999 8/16
MBM311 2CPX041709R9999 8/16
MBM312 2CPX041712R9999 8/16
MBM313 2CPX041715R9999 8/16
MBM314 2CPX041718R9999 8/16
MBM315 2CPX041721R9999 8/16
MBN162 2CPX041758R9999 8/25
MBN163 2CPX041764R9999 8/25
MBN169 2CPX041424R9999 8/23
MBN174 2CPX041746R9999 8/24
MBN175 2CPX041752R9999 8/24
MBN262 2CPX041760R9999 8/25
MBN263 2CPX041766R9999 8/25
MBN269 2CPX041425R9999 8/23
MBN274 2CPX041748R9999 8/24
MBN275 2CPX041754R9999 8/24
MBN362 2CPX041762R9999 8/25
MBN363 2CPX041768R9999 8/25
MBN369 2CPX041426R9999 8/23
MBN374 2CPX041750R9999 8/24
MBN375 2CPX041756R9999 8/24
MBR102 2CPX041825R9999 8/26
MBR102H 2CPX041828R9999 8/29
MBR103 2CPX041830R9999 8/28
MBR103H 2CPX041829R9999 8/29
MBR202 2CPX041826R9999 8/26
MBR203 2CPX041831R9999 8/28
MBR302 2CPX041827R9999 8/26
MBR303 2CPX041832R9999 8/28

MBA630A 2CPX041808R9999 8/48
MBA630ALA 2CPX041805R9999 8/47
MBA800A 2CPX041806R9999 8/48
MBB100 2CPX041427R9999 8/15
MBB116 2CPX041722R9999 8/15
MBB117 2CPX041725R9999 8/15
MBB118 2CPX041728R9999 8/15
MBB119 2CPX041731R9999 8/15
MBB120 2CPX041734R9999 8/15
MBB200 2CPX041428R9999 8/15
MBB216 2CPX041723R9999 8/15
MBB217 2CPX041726R9999 8/15
MBB218 2CPX041729R9999 8/15
MBB219 2CPX041732R9999 8/15
MBB220 2CPX041735R9999 8/15
MBB316 2CPX041724R9999 8/15
MBB317 2CPX041727R9999 8/15
MBB318 2CPX041730R9999 8/15
MBB319 2CPX041733R9999 8/15
MBB320 2CPX041736R9999 8/15
MBF183 2CPX041822R9999 8/50
MBF184 2CPX041846R9999 8/50
MBF283 2CPX041823R9999 8/50
MBF284 2CPX041847R9999 8/50
MBF383 2CPX041824R9999 8/50
MBF384 2CPX041848R9999 8/50
MBG101 2CPX041650R9999 8/14
MBG101 2CPX041650R9999 8/14
MBG102 2CPX041653R9999 8/14
MBG103 2CPX041659R9999 8/14
MBG104 2CPX041665R9999 8/14
MBG105 2CPX041671R9999 8/14
MBG201 2CPX041651R9999 8/14
MBG201 2CPX041651R9999 8/14
MBG202 2CPX041655R9999 8/14
MBG203 2CPX041661R9999 8/14
MBG204 2CPX041667R9999 8/14
MBG205 2CPX041673R9999 8/14
MBG301 2CPX041652R9999 8/14
MBG301 2CPX041652R9999 8/14
MBG302 2CPX041657R9999 8/14
MBG303 2CPX041663R9999 8/14
MBG304 2CPX041669R9999 8/14
MBG305 2CPX041675R9999 8/14
MBG412 2CPX041654R9999 8/14
MBG413 2CPX041660R9999 8/14
MBG414 2CPX041666R9999 8/14
MBG415 2CPX041672R9999 8/14
MBG422 2CPX041656R9999 8/14
MBG423 2CPX041662R9999 8/14
MBG424 2CPX041668R9999 8/14
MBG425 2CPX041674R9999 8/14
MBG432 2CPX041658R9999 8/14
MBG433 2CPX041664R9999 8/14
MBG434 2CPX041670R9999 8/14
MBG435 2CPX041676R9999 8/14
MBH150 2CPX041792R9999 8/45
MBH151 2CPX042031R9999 8/45
MBH250 2CPX041793R9999 8/45
MBH251 2CPX042032R9999 8/45
MBH350 2CPX041794R9999 8/45
MBH351 2CPX042033R9999 8/45
MBK106 2CPX041677R9999 8/17
MBK106K 2CPX041632R9999 8/18
MBK107 2CPX041683R9999 8/17
MBK107K 2CPX041634R9999 8/18
MBK108 2CPX041689R9999 8/17
MBK108K 2CPX041636R9999 8/18
MBK109 2CPX041695R9999 8/17
MBK110 2CPX041701R9999 8/17
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MBS124 2CPX041737R9999 8/19
MBS127 2CPX041740R9999 8/20
MBS128 2CPX041648R9999 8/22
MBS131 2CPX041743R9999 8/21
MBS224 2CPX041738R9999 8/19
MBS227 2CPX041741R9999 8/20
MBS228 2CPX041649R9999 8/22
MBS231 2CPX041744R9999 8/21
MBS324 2CPX041739R9999 8/19
MBS327 2CPX041742R9999 8/20
MBS331 2CPX041745R9999 8/21
MBT135 2CPX042452R9999 8/30
MBT136 2CPX041770R9999 8/30
MBT137 2CPX041773R9999 8/30
MBT142 2CPX041776R9999 8/32
MBT143 2CPX041779R9999 8/32
MBT144 2CPX041782R9999 8/34
MBT145 2CPX041785R9999 8/34
MBT236 2CPX041771R9999 8/30
MBT237 2CPX041774R9999 8/30
MBT242 2CPX041777R9999 8/32
MBT243 2CPX041780R9999 8/32
MBT244 2CPX041783R9999 8/34
MBT245 2CPX041786R9999 8/34
MBT250 2CPX041788R9999 8/36
MBT251 2CPX041790R9999 8/38
MBT336 2CPX041772R9999 8/30
MBT337 2CPX041775R9999 8/30
MBT342 2CPX041778R9999 8/32
MBT343 2CPX041781R9999 8/32
MBT344 2CPX041784R9999 8/34
MBT345 2CPX041787R9999 8/34
MBT350 2CPX041789R9999 8/36
MBT351 2CPX041791R9999 8/38
MBU157 2CPX041811R9999 8/49
MBU158 2CPX041812R9999 8/49
MBU257 2CPX041809R9999 8/49
MBU270 2CPX041813R9999 8/49
MBU357 2CPX041810R9999 8/49
MBU370 2CPX041814R9999 8/49
MBV180 2CPX041815R9999 8/48
MBV181 2CPX041816R9999 8/48
MBV182 2CPX041817R9999 8/48
MBV281 2CPX041818R9999 8/48
MBV282 2CPX041819R9999 8/48
MBZ160 2CPX041820R9999 8/51
MBZ161 2CPX041821R9999 8/51

MF183 2CPX041403R9999 8/50
MF184 2CPX041466R9999 8/50
MF283 2CPX041404R9999 8/50
MF284 2CPX041467R9999 8/50
MF383 2CPX041405R9999 8/50
MF384 2CPX041468R9999 8/50

MG101 2CPX041200R9999 8/14
MG101 2CPX041200R9999 8/14
MG102 2CPX041203R9999 8/14
MG103 2CPX041209R9999 8/14
MG104 2CPX041215R9999 8/14
MG105 2CPX041221R9999 8/14
MG201 2CPX041201R9999 8/14
MG201 2CPX041201R9999 8/14
MG202 2CPX041205R9999 8/14
MG203 2CPX041211R9999 8/14
MG204 2CPX041217R9999 8/14
MG205 2CPX041223R9999 8/14
MG301 2CPX041202R9999 8/14
MG301 2CPX041202R9999 8/14
MG302 2CPX041207R9999 8/14

MG303 2CPX041213R9999 8/14
MG304 2CPX041219R9999 8/14
MG305 2CPX041225R9999 8/14
MG412 2CPX041204R9999 8/14
MG413 2CPX041210R9999 8/14
MG414 2CPX041216R9999 8/14
MG415 2CPX041222R9999 8/14
MG422 2CPX041206R9999 8/14
MG423 2CPX041212R9999 8/14
MG424 2CPX041218R9999 8/14
MG425 2CPX041224R9999 8/14
MG432 2CPX041208R9999 8/14
MG433 2CPX041214R9999 8/14
MG434 2CPX041220R9999 8/14
MG435 2CPX041226R9999 8/14

MH150 2CPX041337R9999 8/45
MH151 2CPX042026R9999 8/45
MH250 2CPX041338R9999 8/45
MH251 2CPX042027R9999 8/45
MH350 2CPX041339R9999 8/45
MH351 2CPX042028R9999 8/45

MK106 2CPX041227R9999 8/17
MK106K 2CPX041112R9999 8/18
MK107 2CPX041230R9999 8/17
MK107K 2CPX041114R9999 8/18
MK108 2CPX041233R9999 8/17
MK108K 2CPX041116R9999 8/18
MK109 2CPX041236R9999 8/17
MK110 2CPX041239R9999 8/17
MK112 2CPX041127R9999 8/18
MK113 2CPX041130R9999 8/18
MK114 2CPX041133R9999 8/18
MK206 2CPX041228R9999 8/17
MK206K 2CPX041113R9999 8/18
MK207 2CPX041231R9999 8/17
MK207K 2CPX041115R9999 8/18
MK208 2CPX041234R9999 8/17
MK209 2CPX041237R9999 8/17
MK210 2CPX041240R9999 8/17
MK212 2CPX041128R9999 8/18
MK213 2CPX041131R9999 8/18
MK214 2CPX041134R9999 8/18
MK306 2CPX041229R9999 8/17
MK307 2CPX041232R9999 8/17
MK308 2CPX041235R9999 8/17
MK309 2CPX041238R9999 8/17
MK310 2CPX041241R9999 8/17
MK312 2CPX041129R9999 8/18
MK313 2CPX041132R9999 8/18
MK314 2CPX041135R9999 8/18

ML100 2CPX041349R9999 8/42
ML152 2CPX041343R9999 8/40
ML200 2CPX041350R9999 8/42
ML25 2CPX041368R9999 8/44
ML252 2CPX041344R9999 8/40
ML300 2CPX041351R9999 8/42
ML35 2CPX041369R9999 8/44
ML352 2CPX041345R9999 8/40

MM111 2CPX041242R9999 8/16
MM112 2CPX041245R9999 8/16
MM112K 2CPX041117R9999 8/16
MM113 2CPX041248R9999 8/16
MM113K 2CPX041118R9999 8/16
MM114 2CPX041251R9999 8/16
MM114K 2CPX041119R9999 8/16
MM115 2CPX041254R9999 8/16

MM211 2CPX041243R9999 8/16
MM212 2CPX041246R9999 8/16
MM213 2CPX041249R9999 8/16
MM214 2CPX041252R9999 8/16
MM215 2CPX041255R9999 8/16
MM311 2CPX041244R9999 8/16
MM312 2CPX041247R9999 8/16
MM313 2CPX041250R9999 8/16
MM314 2CPX041253R9999 8/16
MM315 2CPX041256R9999 8/16

MN162 2CPX041287R9999 8/25
MN163 2CPX041290R9999 8/25
MN169 2CPX041419R9999 8/23
MN174 2CPX041281R9999 8/24
MN175 2CPX041284R9999 8/24
MN262 2CPX041288R9999 8/25
MN263 2CPX041291R9999 8/25
MN269 2CPX041420R9999 8/23
MN274 2CPX041282R9999 8/24
MN275 2CPX041285R9999 8/24
MN362 2CPX041289R9999 8/25
MN363 2CPX041292R9999 8/25
MN369 2CPX041421R9999 8/23
MN374 2CPX041283R9999 8/24
MN375 2CPX041286R9999 8/24

MR102 2CPX041406R9999 8/26
MR102H 2CPX041412R9999 8/29
MR103 2CPX041414R9999 8/28
MR103H 2CPX041413R9999 8/29
MR202 2CPX041407R9999 8/26
MR203 2CPX041415R9999 8/28
MR302 2CPX041408R9999 8/26
MR303 2CPX041416R9999 8/28

MS124 2CPX041272R9999 8/19
MS127 2CPX041275R9999 8/20
MS128 2CPX041123R9999 8/22
MS131 2CPX041278R9999 8/21
MS224 2CPX041273R9999 8/19
MS227 2CPX041276R9999 8/20
MS228 2CPX041124R9999 8/22
MS231 2CPX041279R9999 8/21
MS324 2CPX041274R9999 8/19
MS327 2CPX041277R9999 8/20
MS331 2CPX041280R9999 8/21

MT135 2CPX042450R9999 8/30
MT136 2CPX041299R9999 8/30
MT137 2CPX041302R9999 8/30
MT142 2CPX041311R9999 8/32
MT143 2CPX041314R9999 8/32
MT144 2CPX041323R9999 8/34
MT145 2CPX041326R9999 8/34
MT236 2CPX041300R9999 8/30
MT237 2CPX041303R9999 8/30
MT242 2CPX041312R9999 8/32
MT243 2CPX041315R9999 8/32
MT244 2CPX041324R9999 8/34
MT245 2CPX041327R9999 8/34
MT250 2CPX041331R9999 8/36
MT251 2CPX041335R9999 8/38
MT336 2CPX041301R9999 8/30
MT337 2CPX041304R9999 8/30
MT342 2CPX041313R9999 8/32
MT343 2CPX041316R9999 8/32
MT344 2CPX041325R9999 8/34
MT345 2CPX041328R9999 8/34
MT350 2CPX041332R9999 8/36
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MT351 2CPX041336R9999 8/38

MU157 2CPX041392R9999 8/49
MU158 2CPX041393R9999 8/49
MU257 2CPX041390R9999 8/49
MU270 2CPX041394R9999 8/49
MU357 2CPX041391R9999 8/49
MU370 2CPX041395R9999 8/49

MV180 2CPX041396R9999 8/48
MV181 2CPX041397R9999 8/48
MV182 2CPX041398R9999 8/48
MV281 2CPX041399R9999 8/48
MV282 2CPX041400R9999 8/48

MZ160 2CPX041401R9999 8/51
MZ161 2CPX041402R9999 8/51

RAB10 2CPX044231R9999 10/16

RB110 2CPX045935R9999 6/31
RB13F1 2CPX045785R9999 6/24
RB13G 2CPX045765R9999 6/24
RB14F1 2CPX045790R9999 6/24
RB14G 2CPX045770R9999 6/24
RB16F1 2CPX045795R9999 6/24
RB16G 2CPX045775R9999 6/24
RB18 2CPX045930R9999 6/31
RB210 2CPX045936R9999 6/31
RB23F1 2CPX045786R9999 6/24
RB23G 2CPX045766R9999 6/24
RB24F 2CPX046624R9999 6/25
RB24F1 2CPX045791R9999 6/24
RB24G 2CPX045771R9999 6/24
RB26F 2CPX046625R9999 6/25
RB26F1 2CPX045796R9999 6/24
RB26G 2CPX045776R9999 6/24
RB28 2CPX045931R9999 6/31
RB28F 2CPX046626R9999 6/25
RB28F1 2CPX045800R9999 6/24
RB28G 2CPX045781R9999 6/24
RB310 2CPX045937R9999 6/31
RB33F1 2CPX045787R9999 6/24
RB33G 2CPX045767R9999 6/24
RB34F 2CPX046627R9999 6/25
RB34F1 2CPX045792R9999 6/24
RB34G 2CPX045772R9999 6/24
RB36F 2CPX046628R9999 6/25
RB36F1 2CPX045797R9999 6/24
RB36G 2CPX045777R9999 6/24
RB38 2CPX045932R9999 6/31
RB38F 2CPX046629R9999 6/25
RB38F1 2CPX045801R9999 6/24
RB38G 2CPX045782R9999 6/24
RB410 2CPX045938R9999 6/31
RB43F1 2CPX045788R9999 6/24
RB43G 2CPX045768R9999 6/24
RB44F 2CPX046630R9999 6/25
RB44F1 2CPX045793R9999 6/24
RB44G 2CPX045773R9999 6/24
RB46F 2CPX046631R9999 6/25
RB46F1 2CPX045798R9999 6/24
RB46G 2CPX045778R9999 6/24
RB48 2CPX045933R9999 6/31
RB48F 2CPX046632R9999 6/25
RB48F1 2CPX045802R9999 6/24
RB48G 2CPX045783R9999 6/24
RB510 2CPX045939R9999 6/31
RB53F1 2CPX045789R9999 6/24
RB53G 2CPX045769R9999 6/24

RD53F1 2CPX045735R9999 6/26
RD53F11 2CPX046745R9999 6/27
RD53G 2CPX045715R9999 6/25
RD54F1 2CPX045740R9999 6/26
RD54F11 2CPX046750R9999 6/27
RD54G 2CPX045720R9999 6/25
RD56F1 2CPX045745R9999 6/26
RD56F11 2CPX046755R9999 6/27
RD56F2 2CPX045755R9999 6/26
RD56F21 2CPX046765R9999 6/27
RD56G 2CPX045725R9999 6/25
RD58F1 2CPX045750R9999 6/26
RD58F11 2CPX046760R9999 6/27
RD58F2 2CPX045760R9999 6/26
RD58F21 2CPX046770R9999 6/27
RD58G 2CPX045730R9999 6/25

RFB110 2CPX045945R9999 6/22
RFB18 2CPX045940R9999 6/22
RFB210 2CPX045946R9999 6/22
RFB28 2CPX045941R9999 6/22
RFB310 2CPX045947R9999 6/22
RFB38 2CPX045942R9999 6/22
RFB410 2CPX045948R9999 6/22
RFB48 2CPX045943R9999 6/22
RFB510 2CPX045949R9999 6/22
RFB58 2CPX045944R9999 6/22

RM10 2CPX045919R9999 6/30
RM110 2CPX045913R9999 6/30
RM18 2CPX045909R9999 5/44
RM18 2CPX045909R9999 6/30
RM18A 2CPX010774R9999 5/44
RM210 2CPX045914R9999 6/30
RM28 2CPX045910R9999 5/44
RM28 2CPX045910R9999 5/44
RM28 2CPX045910R9999 6/30
RM28A 2CPX010775R9999 5/44
RM28A 2CPX010775R9999 5/44
RM310 2CPX045915R9999 6/30
RM38 2CPX045911R9999 5/44
RM38 2CPX045911R9999 5/44
RM38 2CPX045911R9999 5/44
RM38 2CPX045911R9999 5/44
RM38 2CPX045911R9999 6/30
RM38A 2CPX010776R9999 5/44
RM38A 2CPX010776R9999 5/44
RM38A 2CPX010776R9999 5/44
RM38A 2CPX010776R9999 5/44
RM410 2CPX045916R9999 6/30
RM48 2CPX045912R9999 5/44
RM48 2CPX045912R9999 6/30
RM48A 2CPX010777R9999 5/44
RM8 2CPX045918R9999 6/30

RNF1 2CPX045956R9999 6/31
RNF2 2CPX045957R9999 6/31
RNF3 2CPX045958R9999 6/31
RNF4 2CPX045959R9999 6/31
RNF5 2CPX045960R9999 6/31

RPB1P4 2CPX046771R9999 6/19
RPB2P4 2CPX046772R9999 6/19
RPB2P4 2CPX046772R9999 6/19
RPB3P4 2CPX046774R9999 6/19
RPB4P4 2CPX046775R9999 6/19
RPB5P4 2CPX046776R9999 6/19
RPH10P4 2CPX046778R9999 6/19
RPH8P4 2CPX046777R9999 6/19
RPT3P4 2CPX046779R9999 6/19

RB54F 2CPX046633R9999 6/25
RB54F1 2CPX045794R9999 6/24
RB54G 2CPX045774R9999 6/24
RB56F 2CPX046634R9999 6/25
RB56F1 2CPX045799R9999 6/24
RB56G 2CPX045779R9999 6/24
RB58 2CPX045934R9999 6/31
RB58F 2CPX046635R9999 6/25
RB58F1 2CPX045803R9999 6/24
RB58G 2CPX045784R9999 6/24

RD13F1 2CPX045731R9999 6/26
RD13F11 2CPX046741R9999 6/27
RD13G 2CPX045711R9999 6/25
RD14F1 2CPX045736R9999 6/26
RD14F11 2CPX046746R9999 6/27
RD14G 2CPX045716R9999 6/25
RD16F1 2CPX045741R9999 6/26
RD16F11 2CPX046751R9999 6/27
RD16F2 2CPX045751R9999 6/26
RD16F21 2CPX046761R9999 6/27
RD16G 2CPX045721R9999 6/25
RD23F1 2CPX045732R9999 6/26
RD23F11 2CPX046742R9999 6/27
RD23G 2CPX045712R9999 6/25
RD24F1 2CPX045737R9999 6/26
RD24F11 2CPX046747R9999 6/27
RD24G 2CPX045717R9999 6/25
RD26F1 2CPX045742R9999 6/26
RD26F11 2CPX046752R9999 6/27
RD26F2 2CPX045752R9999 6/26
RD26F21 2CPX046762R9999 6/27
RD26G 2CPX045722R9999 6/25
RD28F1 2CPX045747R9999 6/26
RD28F11 2CPX046757R9999 6/27
RD28F2 2CPX045757R9999 6/26
RD28F21 2CPX046767R9999 6/27
RD28G 2CPX045727R9999 6/25
RD33F1 2CPX045733R9999 6/26
RD33F11 2CPX046743R9999 6/27
RD33G 2CPX045713R9999 6/25
RD34F1 2CPX045738R9999 6/26
RD34F11 2CPX046748R9999 6/27
RD34G 2CPX045718R9999 6/25
RD36F1 2CPX045743R9999 6/26
RD36F11 2CPX046753R9999 6/27
RD36F2 2CPX045753R9999 6/26
RD36F21 2CPX046763R9999 6/27
RD36G 2CPX045723R9999 6/25
RD38F1 2CPX045748R9999 6/26
RD38F11 2CPX046758R9999 6/27
RD38F2 2CPX045758R9999 6/26
RD38F21 2CPX046768R9999 6/27
RD38G 2CPX045728R9999 6/25
RD43F1 2CPX045734R9999 6/26
RD43F11 2CPX046744R9999 6/27
RD43G 2CPX045714R9999 6/25
RD44F1 2CPX045739R9999 6/26
RD44F11 2CPX046749R9999 6/27
RD44G 2CPX045719R9999 6/25
RD46F1 2CPX045744R9999 6/26
RD46F11 2CPX046754R9999 6/27
RD46F2 2CPX045754R9999 6/26
RD46F21 2CPX046764R9999 6/27
RD46G 2CPX045724R9999 6/25
RD48F1 2CPX045749R9999 6/26
RD48F11 2CPX046759R9999 6/27
RD48F2 2CPX045759R9999 6/26
RD48F21 2CPX046769R9999 6/27
RD48G 2CPX045729R9999 6/25
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RPT4P4 2CPX046780R9999 6/19
RPT8P4 2CPX046781R9999 6/19

RRW110 2CPX046518R9999 6/23
RRW18 2CPX046511R9999 6/23
RRW210 2CPX046519R9999 6/23
RRW28  2CPX046512R9999 6/23
RRW310 2CPX046520R9999 6/23
RRW38 2CPX046513R9999 6/23
RRW410L 2CPX046521R9999 6/23
RRW410R 2CPX046522R9999 6/23
RRW48L  2CPX046514R9999 6/23
RRW48R 2CPX046515R9999 6/23
RRW510L  2CPX046523R9999 6/23
RRW510R  2CPX046524R9999 6/23
RRW58L 2CPX046516R9999 6/23
RRW58R 2CPX046517R9999 6/23

RSR13 2CPX045885R9999 6/20
RSR14 2CPX045890R9999 6/20
RSR16 2CPX045895R9999 6/20
RSR23 2CPX045886R9999 6/20
RSR24 2CPX045891R9999 6/20
RSR26 2CPX045896R9999 6/20
RSR28 2CPX045901R9999 6/20
RSR33 2CPX045887R9999 6/20
RSR34 2CPX045892R9999 6/20
RSR36 2CPX045897R9999 6/20
RSR38 2CPX045902R9999 6/20
RSR43 2CPX045888R9999 6/20
RSR44 2CPX045893R9999 6/20
RSR46 2CPX045898R9999 6/20
RSR48 2CPX045903R9999 6/20
RSR53 2CPX045889R9999 6/20
RSR54 2CPX045894R9999 6/20
RSR56 2CPX045899R9999 6/20
RSR58 2CPX045904R9999 6/20
RSRE4 2CPX045906R9999 6/20
RSRE6 2CPX045907R9999 6/20
RSRE8 2CPX045908R9999 6/20
RSW103P2 2CPX045824R9999 6/28
RSW104P2 2CPX045825R9999 6/28
RSW106P2 2CPX045826R9999 6/28
RSW108P2 2CPX045827R9999 6/28
RSW83P2 2CPX045820R9999 6/28
RSW84P2 2CPX045821R9999 6/28
RSW86P2 2CPX045822R9999 6/28
RSW88P2 2CPX045823R9999 6/28

RT110 2CPX045837R9999 6/22
RT18 2CPX045830R9999 6/22
RT2/300M 2CPX046183R9999 6/23
RT2/450M 2CPX046184R9999 6/23
RT2/600M 2CPX046185R9999 6/23
RT2/750M 2CPX046186R9999 6/23
RT2/900M 2CPX046187R9999 6/23
RT210 2CPX045838R9999 6/22
RT28 2CPX045831R9999 6/22
RT3/300M 2CPX046198R9999 6/23
RT3/450M 2CPX046199R9999 6/23
RT3/600M 2CPX046200R9999 6/23
RT3/750M 2CPX046201R9999 6/23
RT3/900M 2CPX046202R9999 6/23
RT310 2CPX045839R9999 6/22
RT38 2CPX045832R9999 6/22
RT410L 2CPX045840R9999 6/22
RT410R 2CPX045841R9999 6/22
RT48L 2CPX045833R9999 6/22
RT48R 2CPX045834R9999 6/22
RT510L 2CPX045842R9999 6/22

RT510R 2CPX045843R9999 6/22
RT58L 2CPX045835R9999 6/22
RT58R 2CPX045836R9999 6/22
RTA21P2 2CPX046214R9999 6/23
RTA31P2 2CPX046215R9999 6/23
RTS110 2CPX045851R9999 6/22
RTS18 2CPX045844R9999 6/22
RTS210 2CPX045852R9999 6/22
RTS28 2CPX045845R9999 6/22
RTS310 2CPX045853R9999 6/22
RTS38 2CPX045846R9999 6/22
RTS410L 2CPX045854R9999 6/22
RTS410R 2CPX045855R9999 6/22
RTS48L 2CPX045847R9999 6/22
RTS48R 2CPX045848R9999 6/22
RTS510L 2CPX045856R9999 6/22
RTS510R 2CPX045857R9999 6/22
RTS58L 2CPX045849R9999 6/22
RTS58R 2CPX045850R9999 6/22
RTT2 2CPX045880R9999 6/23
RTT3 2CPX045881R9999 6/23
RTW1031 2CPX046235R9999 6/29
RTW1041 2CPX046236R9999 6/29
RTW1061 2CPX046237R9999 6/29
RTW1081 2CPX046238R9999 6/29
RTW831 2CPX046231R9999 6/29
RTW841 2CPX046232R9999 6/29
RTW861 2CPX046233R9999 6/29
RTW881 2CPX046234R9999 6/29

RZ10P2 2CPX045994R9999 6/33
RZ11P4 2CPX045995R9999 6/28
RZ12P20 2CPX046000R9999 6/28
RZ12P20 2CPX046000R9999 6/37
RZ12P20 2CPX046000R9999 6/38
RZ12P20 2CPX046000R9999 6/41
RZ12P500 2CPX046001R9999 6/28
RZ12P500 2CPX046001R9999 6/37
RZ12P500 2CPX046001R9999 6/38
RZ12P500 2CPX046001R9999 6/41
RZ13P20  2CPX046002R9999 6/28
RZ147 2CPX046230R9999 6/29
RZ14P20 2CPX046003R9999 6/28
RZ151 2CPX046561R9999 8/78
RZ152 2CPX046562R9999 8/78
RZ155 2CPX046565R9999 8/78
RZ156 2CPX046566R9999 8/78
RZ15P20 2CPX046004R9999 6/28
RZ161 2CPX046571R9999 8/78
RZ162 2CPX046572R9999 8/78
RZ163 2CPX046573R9999 8/78
RZ164 2CPX046574R9999 8/78
RZ165 2CPX046575R9999 8/78
RZ166 2CPX046576R9999 8/78
RZ170P8 2CPX046213R9999 6/23
RZ171LR 2CPX046469R9999 6/43
RZ1P4 2CPX045950R9999 6/30
RZ200 2CPX046782R9999 6/19
RZ201 2CPX046783R9999 6/19
RZ202 2CPX046784R9999 6/19
RZ21 2CPX045966R9999 6/36
RZ22 2CPX045967R9999 6/36
RZ23 2CPX045968R9999 6/36
RZ24 2CPX045969R9999 6/36
RZ25 2CPX045970R9999 6/36
RZ26 2CPX045971R9999 6/36
RZ27 2CPX045972R9999 6/36
RZ28 2CPX045973R9999 6/36
RZ29 2CPX045974R9999 6/36
RZ30 2CPX045975R9999 6/36

RZ31P2 2CPX045987R9999 6/36
RZ32P2 2CPX045996R9999 6/28
RZ33 2CPX045997R9999 6/28
RZ34P4 2CPX046009R9999 6/33
RZ35P2 2CPX046010R9999 6/21
RZ36 2CPX046013R9999 6/28
RZ37P20 2CPX046014R9999 6/37
RZ39P2 2CPX046017R9999 6/38
RZ39P20 2CPX046018R9999 6/38
RZ3P4 2CPX046006R9999 6/21
RZ40P2 2CPX046019R9999 6/38
RZ40P20 2CPX046020R9999 6/38
RZ41P2 2CPX046065R9999 6/38
RZ41P20 2CPX046066R9999 6/38
RZ42 2CPX046067R9999 6/38
RZ43 2CPX046069R9999 6/38
RZ44P4 2CPX046071R9999 6/38
RZ46 2CPX046075R9999 6/38
RZ48 2CPX046100R9999 6/30
RZ4P4 2CPX046007R9999 6/21
RZ54P2 2CPX046165R9999 6/33
RZ55 2CPX046166R9999 6/28
RZ5P4 2CPX046008R9999 6/21
RZ65 2CPX046225R9999 6/34
RZ66 2CPX046226R9999 6/34
RZ6P2 2CPX045990R9999 6/37
RZ6P2 2CPX045990R9999 6/43
RZ6P20 2CPX046011R9999 6/37
RZ6P20 2CPX046011R9999 6/43
RZ7P2 2CPX045991R9999 6/38
RZ7P2 2CPX045991R9999 6/41
RZ7P20 2CPX046012R9999 6/38
RZ7P20 2CPX046012R9999 6/41
RZ8P4 2CPX045992R9999 6/33
RZ9P4 2CPX045993R9999 6/33
RZA100 2CPX046470R9999 6/48
RZA200 2CPX046471R9999 6/48
RZA300 2CPX046472R9999 6/48
RZA400 2CPX046473R9999 6/48
RZB1 2CPX046483R9999 6/51
RZB11 2CPX046021R9999 6/39
RZB110 2CPX046039R9999 6/21
RZB110 2CPX046039R9999 6/39
RZB13 2CPX046030R9999 6/39
RZB2 2CPX046484R9999 6/51
RZB21 2CPX046022R9999 6/39
RZB210 2CPX046040R9999 6/21
RZB210 2CPX046040R9999 6/39
RZB23 2CPX046031R9999 6/39
RZB31 2CPX046023R9999 6/39
RZB310 2CPX046041R9999 6/21
RZB310 2CPX046041R9999 6/39
RZB33 2CPX046032R9999 6/39
RZB41 2CPX046024R9999 6/39
RZB410 2CPX046042R9999 6/21
RZB410 2CPX046042R9999 6/39
RZB43 2CPX046033R9999 6/39
RZB51 2CPX046025R9999 6/39
RZB510 2CPX046043R9999 6/21
RZB510 2CPX046043R9999 6/39
RZB53 2CPX046034R9999 6/39
RZB7 2CPX046485R9999 6/51
RZB8 2CPX046486R9999 6/51
RZB9 2CPX046487R9999 6/51
RZBA11 2CPX046102R9999 6/39
RZBA110 2CPX046049R9999 6/40
RZBA13 2CPX046107R9999 6/39
RZBA21 2CPX046103R9999 6/39
RZBA210 2CPX046050R9999 6/40
RZBA23 2CPX046108R9999 6/39
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RZBA31 2CPX046104R9999 6/39
RZBA310 2CPX046051R9999 6/40
RZBA33 2CPX046109R9999 6/39
RZBA41 2CPX046105R9999 6/39
RZBA410 2CPX046052R9999 6/40
RZBA43 2CPX046110R9999 6/39
RZBA51 2CPX046106R9999 6/39
RZBA510 2CPX046053R9999 6/40
RZBA53 2CPX046111R9999 6/39
RZF10 2CPX046613R9999 6/35
RZF12 2CPX046615R9999 6/34
RZF13 2CPX046616R9999 6/34
RZF14 2CPX046617R9999 6/34
RZF15 2CPX046618R9999 6/34
RZF18 2CPX046900R9999 6/35
RZF19 2CPX046901R9999 6/35
RZF9 2CPX046612R9999 6/35
RZSR310 2CPX046402R9999 6/42
RZSR38 2CPX046401R9999 6/42
RZT310 2CPX046035R9999 6/39
RZT33 2CPX046026R9999 6/39
RZT3P2 2CPX045952R9999 6/30
RZT410 2CPX046036R9999 6/39
RZT43 2CPX046027R9999 6/39
RZT4P2 2CPX045953R9999 6/30
RZT610 2CPX046037R9999 6/39
RZT63 2CPX046028R9999 6/39
RZT6P2 2CPX045954R9999 6/30
RZT810 2CPX046038R9999 6/39
RZT83 2CPX046029R9999 6/39
RZT8P2 2CPX045955R9999 6/30
RZTA310 2CPX046045R9999 6/40
RZTA410 2CPX046046R9999 6/40
RZTA610 2CPX046047R9999 6/40
RZTA810 2CPX046048R9999 6/40
RZTO60 2CPX046479R9999 6/49
RZTS60 2CPX046478R9999 6/49
RZUB1 2CPX045980R9999 6/37
RZUB2 2CPX045981R9999 6/37
RZUB3 2CPX045982R9999 6/37
RZUB4 2CPX045983R9999 6/37
RZUB5 2CPX045984R9999 6/37
RZUH10 2CPX045986R9999 6/37
RZUH8 2CPX045985R9999 6/37
RZULB1 2CPX046058R9999 6/37
RZULB2 2CPX046059R9999 6/37
RZULB3 2CPX046060R9999 6/37
RZULB4 2CPX046061R9999 6/37
RZULB5 2CPX046062R9999 6/37
RZULH10 2CPX046064R9999 6/37
RZULH8 2CPX046063R9999 6/37
RZULT3 2CPX046054R9999 6/37
RZULT4 2CPX046055R9999 6/37
RZULT6 2CPX046056R9999 6/37
RZULT8 2CPX046057R9999 6/37
RZUT3 2CPX045976R9999 6/37
RZUT4 2CPX045977R9999 6/37
RZUT4 2CPX045977R9999 6/43
RZUT6 2CPX045978R9999 6/37
RZUT6 2CPX045978R9999 6/43
RZUT8 2CPX045979R9999 6/37
RZUT8 2CPX045979R9999 6/43
RZVR10P2 2CPX046404R9999 6/43
RZVR8P2 2CPX046403R9999 6/43

T10 2CPX062059R9999 2/15
T100 2CPX062057R9999 2/15
T11 2CPX062062R9999 2/15
T12 2CPX062066R9999 2/15
T20 2CPX062060R9999 2/15

TG304S 2CPX010037R9999 5/23
TG304SB 2CPX010258R9999 5/23
TG305G 2CPX010007R9999 5/22
TG305GB 2CPX010228R9999 5/22
TG305S 2CPX010042R9999 5/23
TG305SB 2CPX010263R9999 5/23
TG306G 2CPX010012R9999 5/22
TG306GB 2CPX010233R9999 5/22
TG306S 2CPX010047R9999 5/23
TG306SB 2CPX010268R9999 5/23
TG307G 2CPX010017R9999 5/22
TG307GB 2CPX010238R9999 5/22
TG307S 2CPX010052R9999 5/23
TG307SB 2CPX010273R9999 5/23
TG308G 2CPX010022R9999 5/22
TG308GB 2CPX010243R9999 5/22
TG308S 2CPX010057R9999 5/23
TG308SB 2CPX010278R9999 5/23
TG309G 2CPX010027R9999 5/22
TG309GB 2CPX010248R9999 5/22
TG309S 2CPX010062R9999 5/23
TG309SB 2CPX010283R9999 5/23
TG312G 2CPX010032R9999 5/32
TG312GB 2CPX010253R9999 5/32
TG312S 2CPX010067R9999 5/33
TG312SB 2CPX010288R9999 5/33
TG404G 2CPX010003R9999 5/22
TG404GB 2CPX010224R9999 5/22
TG404S 2CPX010038R9999 5/23
TG404SB 2CPX010259R9999 5/23
TG405G 2CPX010008R9999 5/22
TG405GB 2CPX010229R9999 5/22
TG405S 2CPX010043R9999 5/23
TG405SB 2CPX010264R9999 5/23
TG406G 2CPX010013R9999 5/22
TG406GB 2CPX010234R9999 5/22
TG406S 2CPX010048R9999 5/23
TG406SB 2CPX010269R9999 5/23
TG407G 2CPX010018R9999 5/22
TG407GB 2CPX010239R9999 5/22
TG407S 2CPX010053R9999 5/23
TG407SB 2CPX010274R9999 5/23
TG408G 2CPX010023R9999 5/22
TG408GB 2CPX010244R9999 5/22
TG408S 2CPX010058R9999 5/23
TG408SB 2CPX010279R9999 5/23
TG409G 2CPX010028R9999 5/22
TG409GB 2CPX010249R9999 5/22
TG409S 2CPX010063R9999 5/23
TG409SB 2CPX010284R9999 5/23
TG412G 2CPX010033R9999 5/32
TG412GB 2CPX010254R9999 5/32
TG412S 2CPX010068R9999 5/33
TG412SB 2CPX010289R9999 5/33
TG504G 2CPX010004R9999 5/22
TG504GB 2CPX010225R9999 5/22
TG504S 2CPX010039R9999 5/23
TG504SB 2CPX010260R9999 5/23
TG505G 2CPX010009R9999 5/22
TG505GB 2CPX010230R9999 5/22
TG505S 2CPX010044R9999 5/23
TG505SB 2CPX010265R9999 5/23
TG506G 2CPX010014R9999 5/22
TG506GB 2CPX010235R9999 5/22
TG506S 2CPX010049R9999 5/23
TG506SB 2CPX010270R9999 5/23
TG507G 2CPX010019R9999 5/22
TG507GB 2CPX010240R9999 5/22
TG507S 2CPX010054R9999 5/23
TG507SB 2CPX010275R9999 5/23

T200 2CPX062058R9999 2/15
T21 2CPX062063R9999 2/15
T22 2CPX062067R9999 2/15
T220 2CPX062056R9999 2/15
T23 2CPX062070R9999 2/15
T30 2CPX062061R9999 2/15
T31 2CPX062064R9999 2/15
T32 2CPX062068R9999 2/15
T33 2CPX062071R9999 2/15
T41 2CPX062065R9999 2/15
T42 2CPX062069R9999 2/15

TG104G 2CPX010000R9999 5/22
TG104GB 2CPX010221R9999 5/22
TG104S 2CPX010035R9999 5/23
TG104SB 2CPX010256R9999 5/23
TG105G 2CPX010005R9999 5/22
TG105GB 2CPX010226R9999 5/22
TG105S 2CPX010040R9999 5/23
TG105SB 2CPX010261R9999 5/23
TG106G 2CPX010010R9999 5/22
TG106GB 2CPX010231R9999 5/22
TG106S 2CPX010045R9999 5/23
TG106SB 2CPX010266R9999 5/23
TG107G 2CPX010015R9999 5/22
TG107GB 2CPX010236R9999 5/22
TG107S 2CPX010050R9999 5/23
TG107SB 2CPX010271R9999 5/23
TG108G 2CPX010020R9999 5/22
TG108GB 2CPX010241R9999 5/22
TG108S 2CPX010055R9999 5/23
TG108SB 2CPX010276R9999 5/23
TG109G 2CPX010025R9999 5/22
TG109GB 2CPX010246R9999 5/22
TG109S 2CPX010060R9999 5/23
TG109SB 2CPX010281R9999 5/23
TG112G 2CPX010030R9999 5/32
TG112GB 2CPX010251R9999 5/32
TG112S 2CPX010065R9999 5/33
TG112SB 2CPX010286R9999 5/33
TG204G 2CPX010001R9999 5/22
TG204GB 2CPX010222R9999 5/22
TG204S 2CPX010036R9999 5/23
TG204SB 2CPX010257R9999 5/23
TG205G 2CPX010006R9999 5/22
TG205GB 2CPX010227R9999 5/22
TG205S 2CPX010041R9999 5/23
TG205SB 2CPX010262R9999 5/23
TG206G 2CPX010011R9999 5/22
TG206GB 2CPX010232R9999 5/22
TG206S 2CPX010046R9999 5/23
TG206SB 2CPX010267R9999 5/23
TG207G 2CPX010016R9999 5/22
TG207GB 2CPX010237R9999 5/22
TG207S 2CPX010051R9999 5/23
TG207SB 2CPX010272R9999 5/23
TG208G 2CPX010021R9999 5/22
TG208GB 2CPX010242R9999 5/22
TG208S 2CPX010056R9999 5/23
TG208SB 2CPX010277R9999 5/23
TG209G 2CPX010026R9999 5/22
TG209GB 2CPX010247R9999 5/22
TG209S 2CPX010061R9999 5/23
TG209SB 2CPX010282R9999 5/23
TG212G 2CPX010031R9999 5/32
TG212GB 2CPX010252R9999 5/32
TG212S 2CPX010066R9999 5/33
TG212SB 2CPX010287R9999 5/33
TG304G 2CPX010002R9999 5/22
TG304GB 2CPX010223R9999 5/22
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TG508G 2CPX010024R9999 5/22
TG508GB 2CPX010245R9999 5/22
TG508S 2CPX010059R9999 5/23
TG508SB 2CPX010280R9999 5/23
TG509G 2CPX010029R9999 5/22
TG509GB 2CPX010250R9999 5/22
TG509S 2CPX010064R9999 5/23
TG509SB 2CPX010285R9999 5/23
TG512G 2CPX010034R9999 5/32
TG512GB 2CPX010255R9999 5/32
TG512S 2CPX010069R9999 5/33
TG512SB 2CPX010290R9999 5/33

TL104G 2CPX010070R9999 5/24
TL104G 2CPX010070R9999 5/24
TL104S 2CPX010105R9999 5/25
TL104SB 2CPX010326R9999 5/25
TL105G 2CPX010075R9999 5/24
TL105G 2CPX010075R9999 5/24
TL105S 2CPX010110R9999 5/25
TL105SB 2CPX010331R9999 5/25
TL106G 2CPX010080R9999 5/24
TL106G 2CPX010080R9999 5/24
TL106S 2CPX010115R9999 5/25
TL106SB 2CPX010336R9999 5/25
TL107G 2CPX010085R9999 5/24
TL107G 2CPX010085R9999 5/24
TL107S 2CPX010120R9999 5/25
TL107SB 2CPX010341R9999 5/25
TL108G 2CPX010090R9999 5/24
TL108G 2CPX010090R9999 5/24
TL108S 2CPX010125R9999 5/25
TL108SB 2CPX010346R9999 5/25
TL109G 2CPX010095R9999 5/24
TL109G 2CPX010095R9999 5/24
TL109S 2CPX010130R9999 5/25
TL109SB 2CPX010351R9999 5/25
TL112G 2CPX010100R9999 5/32
TL112GB 2CPX010321R9999 5/32
TL112S 2CPX010135R9999 5/33
TL112SB 2CPX010356R9999 5/33
TL204G 2CPX010071R9999 5/24
TL204G 2CPX010071R9999 5/24
TL204S 2CPX010106R9999 5/25
TL204SB 2CPX010327R9999 5/25
TL205G 2CPX010076R9999 5/24
TL205G 2CPX010076R9999 5/24
TL205S 2CPX010111R9999 5/25
TL205SB 2CPX010332R9999 5/25
TL206G 2CPX010081R9999 5/24
TL206G 2CPX010081R9999 5/24
TL206S 2CPX010116R9999 5/25
TL206SB 2CPX010337R9999 5/25
TL207G 2CPX010086R9999 5/24
TL207G 2CPX010086R9999 5/24
TL207S 2CPX010121R9999 5/25
TL207SB 2CPX010342R9999 5/25
TL208G 2CPX010091R9999 5/24
TL208G 2CPX010091R9999 5/24
TL208S 2CPX010126R9999 5/25
TL208SB 2CPX010347R9999 5/25
TL209G 2CPX010096R9999 5/24
TL209G 2CPX010096R9999 5/24
TL209S 2CPX010131R9999 5/25
TL209SB 2CPX010352R9999 5/25
TL212G 2CPX010101R9999 5/32
TL212GB 2CPX010322R9999 5/32
TL212S 2CPX010136R9999 5/33
TL212SB 2CPX010357R9999 5/33
TL304G 2CPX010072R9999 5/24

TL304G 2CPX010072R9999 5/24
TL304S 2CPX010107R9999 5/25
TL304SB 2CPX010328R9999 5/25
TL305G 2CPX010077R9999 5/24
TL305G 2CPX010077R9999 5/24
TL305S 2CPX010112R9999 5/25
TL305SB 2CPX010333R9999 5/25
TL306G 2CPX010082R9999 5/24
TL306G 2CPX010082R9999 5/24
TL306S 2CPX010117R9999 5/25
TL306SB 2CPX010338R9999 5/25
TL307G 2CPX010087R9999 5/24
TL307G 2CPX010087R9999 5/24
TL307S 2CPX010122R9999 5/25
TL307SB 2CPX010343R9999 5/25
TL308G 2CPX010092R9999 5/24
TL308G 2CPX010092R9999 5/24
TL308S 2CPX010127R9999 5/25
TL308SB 2CPX010348R9999 5/25
TL309G 2CPX010097R9999 5/24
TL309G 2CPX010097R9999 5/24
TL309S 2CPX010132R9999 5/25
TL309SB 2CPX010353R9999 5/25
TL312G 2CPX010102R9999 5/32
TL312GB 2CPX010323R9999 5/32
TL312S 2CPX010137R9999 5/33
TL312SB 2CPX010358R9999 5/33
TL404G 2CPX010073R9999 5/24
TL404G 2CPX010073R9999 5/24
TL404S 2CPX010108R9999 5/25
TL404SB 2CPX010329R9999 5/25
TL405G 2CPX010078R9999 5/24
TL405G 2CPX010078R9999 5/24
TL405S 2CPX010113R9999 5/25
TL405SB 2CPX010334R9999 5/25
TL406G 2CPX010083R9999 5/24
TL406G 2CPX010083R9999 5/24
TL406S 2CPX010118R9999 5/25
TL406SB 2CPX010339R9999 5/25
TL407G 2CPX010088R9999 5/24
TL407G 2CPX010088R9999 5/24
TL407S 2CPX010123R9999 5/25
TL407SB 2CPX010344R9999 5/25
TL408G 2CPX010093R9999 5/24
TL408G 2CPX010093R9999 5/24
TL408S 2CPX010128R9999 5/25
TL408SB 2CPX010349R9999 5/25
TL409G 2CPX010098R9999 5/24
TL409G 2CPX010098R9999 5/24
TL409S 2CPX010133R9999 5/25
TL409SB 2CPX010354R9999 5/25
TL412G 2CPX010103R9999 5/32
TL412GB 2CPX010324R9999 5/32
TL412S 2CPX010138R9999 5/33
TL412SB 2CPX010359R9999 5/33
TL504G 2CPX010074R9999 5/24
TL504G 2CPX010074R9999 5/24
TL504S 2CPX010109R9999 5/25
TL504SB 2CPX010330R9999 5/25
TL505G 2CPX010079R9999 5/24
TL505G 2CPX010079R9999 5/24
TL505S 2CPX010114R9999 5/25
TL505SB 2CPX010335R9999 5/25
TL506G 2CPX010084R9999 5/24
TL506G 2CPX010084R9999 5/24
TL506S 2CPX010119R9999 5/25
TL506SB 2CPX010340R9999 5/25
TL507G 2CPX010089R9999 5/24
TL507G 2CPX010089R9999 5/24
TL507S 2CPX010124R9999 5/25

TL507SB 2CPX010345R9999 5/25
TL508G 2CPX010094R9999 5/24
TL508G 2CPX010094R9999 5/24
TL508S 2CPX010129R9999 5/25
TL508SB 2CPX010350R9999 5/25
TL509G 2CPX010099R9999 5/24
TL509G 2CPX010099R9999 5/24
TL509S 2CPX010134R9999 5/25
TL509SB 2CPX010355R9999 5/25
TL512G 2CPX010104R9999 5/32
TL512GB 2CPX010325R9999 5/32
TL512S 2CPX010139R9999 5/33
TL512SB 2CPX010360R9999 5/33

TTS10 2CPX062026R9999 2/15
TTS10 2CPX062026R9999 3/7
TTS10 2CPX062026R9999 3/20
TTS100 2CPX062021R9999 2/15
TTS100 2CPX062021R9999 3/7
TTS100 2CPX062021R9999 3/20
TTS11 2CPX062031R9999 2/15
TTS11 2CPX062031R9999 3/7
TTS11 2CPX062031R9999 3/20
TTS12 2CPX062036R9999 2/15
TTS12 2CPX062036R9999 3/7
TTS12 2CPX062036R9999 3/20
TTS13 2CPX062041R9999 3/7
TTS13 2CPX062041R9999 3/20
TTS14 2CPX062046R9999 3/7
TTS14 2CPX062046R9999 3/20
TTS15 2CPX062051R9999 3/7
TTS15 2CPX062051R9999 3/20
TTS20 2CPX062027R9999 2/15
TTS20 2CPX062027R9999 3/7
TTS20 2CPX062027R9999 3/20
TTS200 2CPX062022R9999 2/15
TTS200 2CPX062022R9999 3/7
TTS200 2CPX062022R9999 3/20
TTS21 2CPX062032R9999 2/15
TTS21 2CPX062032R9999 3/7
TTS21 2CPX062032R9999 3/20
TTS22 2CPX062037R9999 2/15
TTS22 2CPX062037R9999 3/7
TTS22 2CPX062037R9999 3/20
TTS23 2CPX062042R9999 2/15
TTS23 2CPX062042R9999 3/7
TTS23 2CPX062042R9999 3/20
TTS24 2CPX062047R9999 3/7
TTS24 2CPX062047R9999 3/20
TTS25 2CPX062052R9999 3/7
TTS25 2CPX062052R9999 3/20
TTS30 2CPX062028R9999 2/15
TTS30 2CPX062028R9999 3/7
TTS30 2CPX062028R9999 3/20
TTS300 2CPX062023R9999 3/7
TTS300 2CPX062023R9999 3/20
TTS31 2CPX062033R9999 2/15
TTS31 2CPX062033R9999 3/7
TTS31 2CPX062033R9999 3/20
TTS32 2CPX062038R9999 2/15
TTS32 2CPX062038R9999 3/7
TTS32 2CPX062038R9999 3/20
TTS33 2CPX062043R9999 2/15
TTS33 2CPX062043R9999 3/7
TTS33 2CPX062043R9999 3/20
TTS34 2CPX062048R9999 3/7
TTS34 2CPX062048R9999 3/20
TTS35 2CPX062053R9999 3/7
TTS35 2CPX062053R9999 3/20
TTS40 2CPX062029R9999 3/7
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TTS40 2CPX062029R9999 3/20
TTS400 2CPX062024R9999 3/7
TTS400 2CPX062024R9999 3/20
TTS41 2CPX062034R9999 2/15
TTS41 2CPX062034R9999 3/7
TTS41 2CPX062034R9999 3/20
TTS42 2CPX062039R9999 2/15
TTS42 2CPX062039R9999 3/7
TTS42 2CPX062039R9999 3/20
TTS43 2CPX062044R9999 3/7
TTS43 2CPX062044R9999 3/20
TTS44 2CPX062049R9999 3/7
TTS44 2CPX062049R9999 3/20
TTS45 2CPX062054R9999 3/7
TTS45 2CPX062054R9999 3/20
TTS50 2CPX062030R9999 3/7
TTS50 2CPX062030R9999 3/20
TTS500 2CPX062025R9999 3/7
TTS500 2CPX062025R9999 3/20
TTS51 2CPX062035R9999 3/7
TTS51 2CPX062035R9999 3/20
TTS52 2CPX062040R9999 3/7
TTS52 2CPX062040R9999 3/20
TTS53 2CPX062045R9999 3/7
TTS53 2CPX062045R9999 3/20
TTS54 2CPX062050R9999 3/7
TTS54 2CPX062050R9999 3/20
TTS55 2CPX062055R9999 3/7
TTS55 2CPX062055R9999 3/20

TW104G 2CPX010140R9999 5/26
TW104GB 2CPX010361R9999 5/26
TW104S 2CPX010171R9999 5/27
TW104SB 2CPX010397R9999 5/27
TW105G 2CPX010202R9999 5/26
TW105GB 2CPX010366R9999 5/26
TW105S 2CPX010207R9999 5/27
TW105SB 2CPX010402R9999 5/27
TW106G 2CPX010145R9999 5/26
TW106GB 2CPX010371R9999 5/26
TW106S 2CPX010176R9999 5/27
TW106SB 2CPX010407R9999 5/27
TW107G 2CPX010150R9999 5/26
TW107GB 2CPX010376R9999 5/26
TW107S 2CPX010181R9999 5/27
TW107SB 2CPX010412R9999 5/27
TW108G 2CPX010155R9999 5/26
TW108GB 2CPX010381R9999 5/26
TW108S 2CPX010186R9999 5/27
TW108SB 2CPX010417R9999 5/27
TW109G 2CPX010160R9999 5/26
TW109GB 2CPX010386R9999 5/26
TW109S 2CPX010191R9999 5/27
TW109SB 2CPX010422R9999 5/27
TW112G 2CPX010165R9999 5/32
TW112GB 2CPX010391R9999 5/32
TW112S 2CPX010196R9999 5/33
TW112SB 2CPX010427R9999 5/33
TW204G 2CPX010141R9999 5/26
TW204GB 2CPX010362R9999 5/26
TW204S 2CPX010172R9999 5/27
TW204SB 2CPX010398R9999 5/27
TW205G 2CPX010203R9999 5/26
TW205GB 2CPX010367R9999 5/26
TW205S 2CPX010208R9999 5/27
TW205SB 2CPX010403R9999 5/27
TW206G 2CPX010146R9999 5/26
TW206GB 2CPX010372R9999 5/26
TW206S 2CPX010177R9999 5/27
TW206SB 2CPX010408R9999 5/27

TW412S 2CPX010199R9999 5/33
TW412SB 2CPX010430R9999 5/33
TW504G 2CPX010144R9999 5/26
TW504GB 2CPX010365R9999 5/26
TW504S 2CPX010175R9999 5/27
TW504SB 2CPX010401R9999 5/27
TW505G 2CPX010206R9999 5/26
TW505GB 2CPX010370R9999 5/26
TW505S 2CPX010211R9999 5/27
TW505SB 2CPX010406R9999 5/27
TW506G 2CPX010149R9999 5/26
TW506GB 2CPX010375R9999 5/26
TW506S 2CPX010180R9999 5/27
TW506SB 2CPX010411R9999 5/27
TW507G 2CPX010154R9999 5/26
TW507GB 2CPX010380R9999 5/26
TW507S 2CPX010185R9999 5/27
TW507SB 2CPX010416R9999 5/27
TW508G 2CPX010159R9999 5/26
TW508GB 2CPX010385R9999 5/26
TW508S 2CPX010190R9999 5/27
TW508SB 2CPX010421R9999 5/27
TW509G 2CPX010164R9999 5/26
TW509GB 2CPX010390R9999 5/26
TW509S 2CPX010195R9999 5/27
TW509SB 2CPX010426R9999 5/27
TW512G 2CPX010169R9999 5/32
TW512GB 2CPX010395R9999 5/32
TW512S 2CPX010200R9999 5/33
TW512SB 2CPX010431R9999 5/33
TW612G 2CPX010170R9999 5/32
TW612GB 2CPX010396R9999 5/32
TW612S 2CPX010201R9999 5/33
TW612SB 2CPX010432R9999 5/33

TZ101 2CPX010450R9999 5/34
TZ101P10 2CPX010451R9999 5/34
TZ102 2CPX010452R9999 5/34
TZ102P10 2CPX010453R9999 5/34
TZ103 2CPX010454R9999 5/34
TZ103P10 2CPX010455R9999 5/34
TZ104 2CPX010456R9999 5/34
TZ105 2CPX010457R9999 5/34
TZ106 2CPX010458R9999 5/34
TZ106P10 2CPX010459R9999 5/34
TZ107 2CPX010460R9999 5/34
TZ107P10 2CPX010461R9999 5/34
TZ204 2CPX010462R9999 5/37
TZ205 2CPX010463R9999 5/37
TZ206 2CPX010464R9999 5/37
TZ207 2CPX010465R9999 5/37
TZ208 2CPX010466R9999 5/37
TZ209 2CPX010467R9999 5/37
TZ212 2CPX010468R9999 5/37
TZ311 2CPX010469R9999 5/39
TZ312 2CPX010470R9999 5/39
TZ313 2CPX010471R9999 5/39
TZ314 2CPX010472R9999 5/39
TZ315 2CPX010785R9999 5/39
TZ316 2CPX010786R9999 5/39
TZ321 2CPX010473R9999 5/35
TZ322 2CPX010474R9999 5/35
TZ323 2CPX010475R9999 5/35
TZ324 2CPX010476R9999 5/35
TZ325 2CPX010477R9999 5/35
TZ326 2CPX010478R9999 5/35
TZ411 2CPX010479R9999 5/39
TZ412 2CPX010480R9999 5/39
TZ413 2CPX010481R9999 5/39
TZ414 2CPX010482R9999 5/39

TW207G 2CPX010151R9999 5/26
TW207GB 2CPX010377R9999 5/26
TW207S 2CPX010182R9999 5/27
TW207SB 2CPX010413R9999 5/27
TW208G 2CPX010156R9999 5/26
TW208GB 2CPX010382R9999 5/26
TW208S 2CPX010187R9999 5/27
TW208SB 2CPX010418R9999 5/27
TW209G 2CPX010161R9999 5/26
TW209GB 2CPX010387R9999 5/26
TW209S 2CPX010192R9999 5/27
TW209SB 2CPX010423R9999 5/27
TW212G 2CPX010166R9999 5/32
TW212GB 2CPX010392R9999 5/32
TW212S 2CPX010197R9999 5/33
TW212SB 2CPX010428R9999 5/33
TW304G 2CPX010142R9999 5/26
TW304GB 2CPX010363R9999 5/26
TW304S 2CPX010173R9999 5/27
TW304SB 2CPX010399R9999 5/27
TW305G 2CPX010204R9999 5/26
TW305GB 2CPX010368R9999 5/26
TW305S 2CPX010209R9999 5/27
TW305SB 2CPX010404R9999 5/27
TW306G 2CPX010147R9999 5/26
TW306GB 2CPX010373R9999 5/26
TW306S 2CPX010178R9999 5/27
TW306SB 2CPX010409R9999 5/27
TW307G 2CPX010152R9999 5/26
TW307GB 2CPX010378R9999 5/26
TW307S 2CPX010183R9999 5/27
TW307SB 2CPX010414R9999 5/27
TW308G 2CPX010157R9999 5/26
TW308GB 2CPX010383R9999 5/26
TW308S 2CPX010188R9999 5/27
TW308SB 2CPX010419R9999 5/27
TW309G 2CPX010162R9999 5/26
TW309GB 2CPX010388R9999 5/26
TW309S 2CPX010193R9999 5/27
TW309SB 2CPX010424R9999 5/27
TW312G 2CPX010167R9999 5/32
TW312GB 2CPX010393R9999 5/32
TW312S 2CPX010198R9999 5/33
TW312SB 2CPX010429R9999 5/33
TW404G 2CPX010143R9999 5/26
TW404GB 2CPX010364R9999 5/26
TW404S 2CPX010174R9999 5/27
TW404SB 2CPX010400R9999 5/27
TW405G 2CPX010205R9999 5/26
TW405GB 2CPX010369R9999 5/26
TW405S 2CPX010210R9999 5/27
TW405SB 2CPX010405R9999 5/27
TW406G 2CPX010148R9999 5/26
TW406GB 2CPX010374R9999 5/26
TW406S 2CPX010179R9999 5/27
TW406SB 2CPX010410R9999 5/27
TW407G 2CPX010153R9999 5/26
TW407GB 2CPX010379R9999 5/26
TW407S 2CPX010184R9999 5/27
TW407SB 2CPX010415R9999 5/27
TW408G 2CPX010158R9999 5/26
TW408GB 2CPX010384R9999 5/26
TW408S 2CPX010189R9999 5/27
TW408SB 2CPX010420R9999 5/27
TW409G 2CPX010163R9999 5/26
TW409GB 2CPX010389R9999 5/26
TW409S 2CPX010194R9999 5/27
TW409SB 2CPX010425R9999 5/27
TW412G 2CPX010168R9999 5/32
TW412GB 2CPX010394R9999 5/32
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TZ415 2CPX010483R9999 5/39
TZ416 2CPX010484R9999 5/39
TZ501 2CPX010485R9999 5/37
TZ502 2CPX010486R9999 5/37
TZ503 2CPX010487R9999 5/36
TZ504 2CPX010488R9999 5/36
TZ505 2CPX010489R9999 5/36
TZ506 2CPX010490R9999 5/36
TZ507 2CPX010491R9999 5/36
TZ508 2CPX010492R9999 5/36
TZ510 2CPX010494R9999 5/36
TZ511 2CPX010495R9999 5/37
TZ601 2CPX010779R9999 5/38
TZ601A 2CPX010787R9999 5/38
TZ602 2CPX010780R9999 5/38
TZ602A 2CPX010788R9999 5/38
TZ603 2CPX010781R9999 5/38
TZ603A 2CPX010789R9999 5/38
TZ604 2CPX010782R9999 5/38
TZ604A 2CPX010790R9999 5/38
TZ605 2CPX010783R9999 5/38
TZ605A 2CPX010791R9999 5/38
TZ606 2CPX010784R9999 5/38
TZ606A 2CPX010792R9999 5/38
TZ607 2CPX010502R9999 5/39
TZ608 2CPX010503R9999 5/39
TZ609 2CPX010504R9999 5/39
TZ610 2CPX010505R9999 5/40
TZ612 2CPX010507R9999 5/40
TZ613 2CPX010508R9999 5/40
TZ614 2CPX010509R9999 5/40
TZ615P4 2CPX010510R9999 5/39
TZ616 2CPX010511R9999 5/40
TZ617P10 2CPX010512R9999 5/39
TZ618 2CPX010673R9999 5/40
TZ619 2CPX010674R9999 5/40
TZ626 2CPX010778R9999 5/39
TZB104 2CPX010528R9999 5/41
TZB105 2CPX010529R9999 5/41
TZB106 2CPX010530R9999 5/41
TZB107 2CPX010531R9999 5/41
TZB108 2CPX010532R9999 5/41
TZB109 2CPX010533R9999 5/41
TZB112 2CPX010534R9999 5/41
TZB204 2CPX010535R9999 5/41
TZB204L 2CPX010549R9999 5/41
TZB204R 2CPX010550R9999 5/41
TZB204R 2CPX010550R9999 5/41
TZB205 2CPX010536R9999 5/41
TZB205L 2CPX010551R9999 5/41
TZB205R 2CPX010552R9999 5/41
TZB205R 2CPX010552R9999 5/41
TZB206 2CPX010537R9999 5/41
TZB206L 2CPX010553R9999 5/41
TZB206R 2CPX010554R9999 5/41
TZB206R 2CPX010554R9999 5/41
TZB207 2CPX010538R9999 5/41
TZB207L 2CPX010555R9999 5/41
TZB207R 2CPX010556R9999 5/41
TZB207R 2CPX010556R9999 5/41
TZB208 2CPX010539R9999 5/41
TZB208L 2CPX010557R9999 5/41
TZB208R 2CPX010558R9999 5/41
TZB208R 2CPX010558R9999 5/41
TZB209 2CPX010540R9999 5/41
TZB209L 2CPX010559R9999 5/41
TZB209R 2CPX010560R9999 5/41
TZB209R 2CPX010560R9999 5/41
TZB212 2CPX010541R9999 5/41
TZB212L 2CPX010561R9999 5/41

TZB212R 2CPX010562R9999 5/41
TZB212R 2CPX010562R9999 5/41
TZB304 2CPX010542R9999 5/41
TZB304L 2CPX010563R9999 5/41
TZB305 2CPX010543R9999 5/41
TZB305L 2CPX010564R9999 5/41
TZB306 2CPX010544R9999 5/41
TZB306L 2CPX010565R9999 5/41
TZB307 2CPX010545R9999 5/41
TZB307L 2CPX010566R9999 5/41
TZB308 2CPX010546R9999 5/41
TZB308L 2CPX010567R9999 5/41
TZB309 2CPX010547R9999 5/41
TZB309L 2CPX010568R9999 5/41
TZB312 2CPX010548R9999 5/41
TZB312L 2CPX010569R9999 5/41
TZB312L 2CPX010569R9999 5/41
TZB312R 2CPX010570R9999 5/41
TZG105 2CPX010571R9999 5/35
TZG110 2CPX010572R9999 5/35
TZG205 2CPX010573R9999 5/35
TZG210 2CPX010574R9999 5/35
TZG305 2CPX010575R9999 5/35
TZG310 2CPX010576R9999 5/35
TZG405 2CPX010577R9999 5/35
TZG410 2CPX010578R9999 5/35
TZG505 2CPX010579R9999 5/35
TZG510 2CPX010580R9999 5/35
TZL105 2CPX010581R9999 5/35
TZL110 2CPX010582R9999 5/35
TZL205 2CPX010583R9999 5/35
TZL210 2CPX010584R9999 5/35
TZL305 2CPX010585R9999 5/35
TZL310 2CPX010586R9999 5/35
TZL405 2CPX010587R9999 5/35
TZL410 2CPX010588R9999 5/35
TZL505 2CPX010589R9999 5/35
TZL510 2CPX010590R9999 5/35
TZM104 2CPX010591R9999 5/44
TZM104A 2CPX010744R9999 5/44
TZM105 2CPX010592R9999 5/44
TZM105A 2CPX010745R9999 5/44
TZM106 2CPX010593R9999 5/44
TZM106A 2CPX010746R9999 5/44
TZM107 2CPX010594R9999 5/44
TZM107A 2CPX010747R9999 5/44
TZM108 2CPX010595R9999 5/44
TZM108A 2CPX010748R9999 5/44
TZM109 2CPX010596R9999 5/44
TZM109A 2CPX010749R9999 5/44
TZM204 2CPX010598R9999 5/44
TZM204A 2CPX010750R9999 5/44
TZM205 2CPX010599R9999 5/44
TZM205A 2CPX010751R9999 5/44
TZM206 2CPX010600R9999 5/44
TZM206A 2CPX010752R9999 5/44
TZM207 2CPX010601R9999 5/44
TZM207A 2CPX010753R9999 5/44
TZM208 2CPX010602R9999 5/44
TZM208A 2CPX010754R9999 5/44
TZM209 2CPX010603R9999 5/44
TZM209A 2CPX010755R9999 5/44
TZM304 2CPX010605R9999 5/44
TZM304A 2CPX010756R9999 5/44
TZM305 2CPX010606R9999 5/44
TZM305A 2CPX010757R9999 5/44
TZM306 2CPX010607R9999 5/44
TZM306A 2CPX010758R9999 5/44
TZM307 2CPX010608R9999 5/44
TZM307A 2CPX010759R9999 5/44

TZM308 2CPX010609R9999 5/44
TZM308A 2CPX010760R9999 5/44
TZM309 2CPX010610R9999 5/44
TZM309A 2CPX010761R9999 5/44
TZM404 2CPX010612R9999 5/44
TZM404A 2CPX010762R9999 5/44
TZM405 2CPX010613R9999 5/44
TZM405A 2CPX010763R9999 5/44
TZM406 2CPX010614R9999 5/44
TZM406A 2CPX010764R9999 5/44
TZM407 2CPX010615R9999 5/44
TZM407A 2CPX010765R9999 5/44
TZM408 2CPX010616R9999 5/44
TZM408A 2CPX010766R9999 5/44
TZM409 2CPX010617R9999 5/44
TZM409A 2CPX010767R9999 5/44
TZM504 2CPX010619R9999 5/44
TZM504A 2CPX010768R9999 5/44
TZM505 2CPX010620R9999 5/44
TZM505A 2CPX010769R9999 5/44
TZM506 2CPX010621R9999 5/44
TZM506A 2CPX010770R9999 5/44
TZM507 2CPX010622R9999 5/44
TZM507A 2CPX010771R9999 5/44
TZM508 2CPX010623R9999 5/44
TZM508A 2CPX010772R9999 5/44
TZM509 2CPX010624R9999 5/44
TZM509A 2CPX010773R9999 5/44
TZP104 2CPX010625R9999 5/43
TZP104A 2CPX010708R9999 5/43
TZP105 2CPX010626R9999 5/43
TZP105A 2CPX010709R9999 5/43
TZP106 2CPX010627R9999 5/43
TZP106A 2CPX010710R9999 5/43
TZP107 2CPX010628R9999 5/43
TZP107A 2CPX010711R9999 5/43
TZP108 2CPX010629R9999 5/43
TZP108A 2CPX010712R9999 5/43
TZP109 2CPX010630R9999 5/43
TZP109A 2CPX010713R9999 5/43
TZP112 2CPX010631R9999 5/43
TZP112A 2CPX010714R9999 5/43
TZP204 2CPX010632R9999 5/43
TZP204A 2CPX010715R9999 5/43
TZP205 2CPX010633R9999 5/43
TZP205A 2CPX010716R9999 5/43
TZP206 2CPX010634R9999 5/43
TZP206A 2CPX010717R9999 5/43
TZP207 2CPX010635R9999 5/43
TZP207A 2CPX010718R9999 5/43
TZP208 2CPX010636R9999 5/43
TZP208A 2CPX010719R9999 5/43
TZP209 2CPX010637R9999 5/43
TZP209A 2CPX010720R9999 5/43
TZP212 2CPX010638R9999 5/43
TZP212A 2CPX010721R9999 5/43
TZP304 2CPX010639R9999 5/43
TZP304A 2CPX010722R9999 5/43
TZP305 2CPX010640R9999 5/43
TZP305A 2CPX010723R9999 5/43
TZP306 2CPX010641R9999 5/43
TZP306A 2CPX010724R9999 5/43
TZP307 2CPX010642R9999 5/43
TZP307A 2CPX010725R9999 5/43
TZP308 2CPX010643R9999 5/43
TZP308A 2CPX010726R9999 5/43
TZP309 2CPX010644R9999 5/43
TZP309A 2CPX010727R9999 5/43
TZP312 2CPX010645R9999 5/43
TZP312A 2CPX010728R9999 5/43
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TZP404 2CPX010646R9999 5/43
TZP404A 2CPX010729R9999 5/43
TZP405 2CPX010647R9999 5/43
TZP405A 2CPX010730R9999 5/43
TZP406 2CPX010648R9999 5/43
TZP406A 2CPX010731R9999 5/43
TZP407 2CPX010649R9999 5/43
TZP407A 2CPX010732R9999 5/43
TZP408 2CPX010650R9999 5/43
TZP408A 2CPX010733R9999 5/43
TZP409 2CPX010651R9999 5/43
TZP409A 2CPX010734R9999 5/43
TZP412 2CPX010652R9999 5/43
TZP412A 2CPX010735R9999 5/43
TZP504 2CPX010653R9999 5/43
TZP504A 2CPX010736R9999 5/43
TZP505 2CPX010654R9999 5/43
TZP505A 2CPX010737R9999 5/43
TZP506 2CPX010655R9999 5/43
TZP506A 2CPX010738R9999 5/43
TZP507 2CPX010656R9999 5/43
TZP507A 2CPX010739R9999 5/43
TZP508 2CPX010657R9999 5/43
TZP508A 2CPX010740R9999 5/43
TZP509 2CPX010658R9999 5/43
TZP509A 2CPX010741R9999 5/43
TZP512 2CPX010659R9999 5/43
TZP512A 2CPX010742R9999 5/43
TZP612 2CPX010660R9999 5/43
TZP612A 2CPX010743R9999 5/43
TZT204 2CPX010860R9999 5/42
TZT204L 2CPX010874R9999 5/42
TZT204R 2CPX010875R9999 5/42
TZT204R 2CPX010875R9999 5/42
TZT205 2CPX010861R9999 5/42
TZT205L 2CPX010876R9999 5/42
TZT205R 2CPX010877R9999 5/42
TZT205R 2CPX010877R9999 5/42
TZT206 2CPX010862R9999 5/42
TZT206L 2CPX010878R9999 5/42
TZT206R 2CPX010879R9999 5/42
TZT206R 2CPX010879R9999 5/42
TZT207 2CPX010863R9999 5/42
TZT207L 2CPX010880R9999 5/42
TZT207R 2CPX010881R9999 5/42
TZT207R 2CPX010881R9999 5/42
TZT208 2CPX010864R9999 5/42
TZT208L 2CPX010882R9999 5/42
TZT208R 2CPX010883R9999 5/42
TZT208R 2CPX010883R9999 5/42
TZT209 2CPX010865R9999 5/42
TZT209L 2CPX010884R9999 5/42
TZT209R 2CPX010885R9999 5/42
TZT209R 2CPX010885R9999 5/42
TZT212 2CPX010866R9999 5/42
TZT212L 2CPX010886R9999 5/42
TZT212R 2CPX010887R9999 5/42
TZT212R 2CPX010887R9999 5/42
TZT304 2CPX010867R9999 5/42
TZT304L 2CPX010888R9999 5/42
TZT305 2CPX010868R9999 5/42
TZT305L 2CPX010889R9999 5/42
TZT306 2CPX010869R9999 5/42
TZT306L 2CPX010890R9999 5/42
TZT307 2CPX010870R9999 5/42
TZT307L 2CPX010891R9999 5/42
TZT308 2CPX010871R9999 5/42
TZT308L 2CPX010892R9999 5/42
TZT309 2CPX010872R9999 5/42
TZT309L 2CPX010893R9999 5/42

U63R5 2CPX071717R9999 2/18
U63TR5 2CPX071731R9999 2/20
U64K 2CPX030117R9999 2/19
U72 2CPX030114R9999 2/18
U72K 2CPX030115R9999 2/19
U72R6 2CPX071718R9999 2/18
U72TR6 2CPX071733R9999 2/20
U73K 2CPX030116R9999 2/19
U73R6 2CPX071719R9999 2/18
U73TR6 2CPX071734R9999 2/20

UK510E 2CPX077600R9999  1/20
UK510E 2CPX077600R9999 1/21
UK510ETT 2CPX031017R9999 1/21
UK510KE 2CPX031001R9999 1/21
UK510SN 2CPX030819R9999 1/21
UK512BN2 2CPX031285R9999 1/18
UK512N2 2CPX031281R9999 1/16
UK520E 2CPX077601R9999    1/20
UK520E 2CPX077601R9999 1/21
UK520ETT 2CPX031018R9999 1/21
UK520KE 2CPX031002R9999 1/21
UK520SN 2CPX030820R9999 1/21
UK524BN3 2CPX031286R9999 1/18
UK524N3 2CPX031282R9999 1/16
UK530E 2CPX077602R9999    1/20
UK530E 2CPX077602R9999 1/21
UK530ETT 2CPX031019R9999 1/21
UK530KE 2CPX031003R9999 1/21
UK530MV 2CPX030839R9999 1/22
UK530SN 2CPX030821R9999 1/21
UK536BN3 2CPX031287R9999 1/18
UK536N3 2CPX031283R9999 1/16
UK540E 2CPX077603R9999    1/20
UK540E 2CPX077603R9999 1/21
UK540ETT 2CPX031020R9999 1/21
UK540KE 2CPX031004R9999 1/21
UK540MV 2CPX030840R9999 1/22
UK540SN 2CPX030822R9999 1/21
UK548BN3 2CPX031288R9999 1/18
UK548N3 2CPX031284R9999 1/16

UL32 2CPX030755R9999 2/22
UL41 2CPX030756R9999 2/22
UL42 2CPX030757R9999 2/22
UL43 2CPX030758R9999 2/22
UL51 2CPX030759R9999 2/22
UL52 2CPX030760R9999 2/22
UL53 2CPX030761R9999 2/22
UL54 2CPX030762R9999 2/22
UL61 2CPX030763R9999 2/22
UL62 2CPX030764R9999 2/22
UL63 2CPX030765R9999 2/22
UL64 2CPX030766R9999 2/22
UL72 2CPX030767R9999 2/22
UL73 2CPX030768R9999 2/22

UZ1 2CPX030870R9999 1/27
UZ2 2CPX030885R9999 1/27
UZ3 2CPX030882R9999 1/27
UZ4P2 2CPX062447R9999 1/26
UZ5 2CPX030871R9999 1/27
UZ51 2CPX030878R9999 1/27
UZ510A 2CPX030845R9999 1/26
UZ510G 2CPX030841R9999 1/26
UZ510M 2CPX030872R9999 1/27
UZ52 2CPX030879R9999 1/27
UZ520A 2CPX030846R9999 1/26
UZ520G 2CPX030842R9999 1/26
UZ520M 2CPX030873R9999 1/27

TZT312 2CPX010873R9999 5/42
TZT312L 2CPX010894R9999 5/42
TZT312L 2CPX010894R9999 5/42
TZT312R 2CPX010895R9999 5/42
TZW105 2CPX010661R9999 5/35
TZW110 2CPX010662R9999 5/35
TZW205 2CPX010663R9999 5/35
TZW210 2CPX010664R9999 5/35
TZW305 2CPX010665R9999 5/35
TZW310 2CPX010666R9999 5/35
TZW405 2CPX010667R9999 5/35
TZW410 2CPX010668R9999 5/35
TZW505 2CPX010669R9999 5/35
TZW510 2CPX010670R9999 5/35
TZW605 2CPX010671R9999 5/35
TZW610 2CPX010672R9999 5/35

U32 2CPX030100R9999 2/18
U32EP 2CPX071560R9999 2/19
U32R2 2CPX071707R9999 2/18
U32TE 2CPX071591R9999 2/20
U32TR2 2CPX071721R9999 2/20
U41 2CPX030101R9999 2/18
U41R3 2CPX071708R9999 2/18
U41TE 2CPX071592R9999 2/20
U41TR3 2CPX071722R9999 2/20
U42 2CPX030102R9999 2/18
U42/2 2CPX030118R9999 2/18
U42D 2CPX038152R9999 2/21
U42EP 2CPX071561R9999 2/19
U42FPT 2CPX038151R9999 2/21
U42M 2CPX030146R9999 2/19
U42R3 2CPX071709R9999 2/18
U42TE 2CPX071593R9999 2/20
U42TR3 2CPX071723R9999 2/20
U43 2CPX030103R9999 2/18
U43R3 2CPX071710R9999 2/18
U43TR3 2CPX071724R9999 2/20
U51 2CPX030104R9999 2/18
U51EP 2CPX071564R9999 2/19
U51R4 2CPX071711R9999 2/18
U51TE 2CPX071594R9999 2/20
U51TR4 2CPX071725R9999 2/20
U52 2CPX030105R9999 2/18
U52/2 2CPX030119R9999 2/18
U52EP 2CPX071562R9999 2/19
U52K 2CPX030106R9999 2/19
U52R4 2CPX071712R9999 2/18
U52TE 2CPX071595R9999 2/20
U52TR4 2CPX071726R9999 2/20
U53 2CPX030107R9999 2/18
U53K 2CPX030108R9999 2/19
U53M 2CPX030147R9999 2/19
U53R4 2CPX071713R9999 2/18
U53TR4 2CPX071727R9999 2/20
U54E 2CPX071784R9999 2/18
U54K 2CPX030109R9999 2/19
U54R4 2CPX071714R9999 2/18
U54TR4 2CPX071728R9999 2/20
U61 2CPX030110R9999 2/18
U61R5 2CPX071715R9999 2/18
U61TE 2CPX071596R9999 2/20
U61TR5 2CPX071729R9999 2/20
U62 2CPX030111R9999 2/18
U62K 2CPX030112R9999 2/19
U62R5 2CPX071716R9999 2/18
U62TE 2CPX071597R9999 2/20
U62TR5 2CPX071730R9999 2/20
U63E 2CPX071787R9999 2/18
U63K 2CPX030113R9999 2/19
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UZ53 2CPX030880R9999 1/27
UZ530A 2CPX030847R9999 1/26
UZ530G 2CPX030843R9999 1/26
UZ530L 2CPX030992R9999 1/27
UZ530M 2CPX030874R9999 1/27
UZ54 2CPX030881R9999 1/27
UZ540A 2CPX030848R9999 1/26
UZ540G 2CPX030844R9999 1/26
UZ540L 2CPX030993R9999 1/27
UZ540M 2CPX030875R9999 1/27
UZ7 2CPX030917R9999 1/26
UZ84 2CPX030877R9999 1/27
UZ90P4 2CPX062563R9999 1/26
UZM510 2CPX030805R9999 1/26
UZM520 2CPX030806R9999 1/26
UZM530 2CPX030807R9999 1/26
UZM530MV 2CPX030985R9999 1/22
UZM540 2CPX030808R9999 1/26
UZM540MV 2CPX030986R9999 1/22

WNF1 2CPX045961R9999 6/31
WNF2 2CPX045962R9999 6/31
WNF3 2CPX045963R9999 6/31
WNF4 2CPX045964R9999 6/31

WR110 2CPX045234R9999 6/31
WR1101 2CPX042862R9999 8/73
WR18 2CPX034801R9999 6/31
WR181 2CPX042858R9999 8/73
WR210 2CPX045235R9999 6/31
WR2101 2CPX042863R9999 8/73
WR28 2CPX034802R9999 6/31
WR281 2CPX042859R9999 8/73
WR310 2CPX045236R9999 6/31
WR3101 2CPX042864R9999 8/73
WR38 2CPX034803R9999 6/31
WR381 2CPX042860R9999 8/73
WR410 2CPX045237R9999 6/31
WR4101 2CPX042865R9999 8/73
WR48 2CPX034804R9999 6/31
WR481 2CPX042861R9999 8/73
WRM1101 2CPX042853R9999 8/73
WRM181 2CPX042849R9999 8/73
WRM2101 2CPX042854R9999 8/73
WRM281 2CPX042850R9999 8/73
WRM3101 2CPX042855R9999 8/73
WRM381 2CPX042851R9999 8/73
WRM4101 2CPX042856R9999 8/73
WRM481 2CPX042852R9999 8/73

XAB10 2CPX044229R9999 10/11
XAB10 2CPX044229R9999 10/16
XAB10P10 2CPX062100R9999 10/11
XAB10P10 2CPX062100R9999 10/16

XZ301 2CPX060601R9999 6/40
XZ302 2CPX060602R9999 6/40
XZ303 2CPX060603R9999 6/40
XZ310 2CPX060610R9999 6/40

ZA10 2CPX038241R9999 8/80
ZA10 2CPX038241R9999 8/126
ZA10P10 2CPX062706R9999 8/80
ZA10P10 2CPX062706R9999 8/126
ZA11 2CPX038230R9999 8/80
ZA11 2CPX038230R9999 8/126
ZA116 2CPX039042R9999 4/6
ZA116 2CPX039042R9999 6/29
ZA11P10 2CPX062707R9999 8/80
ZA11P10 2CPX062707R9999 8/126

ZA12 2CPX038242R9999 8/80
ZA12 2CPX038242R9999 8/126
ZA120 2CPX039043R9999 1/26
ZA120 2CPX039043R9999 2/30
ZA120 2CPX039043R9999 3/6
ZA120 2CPX039043R9999 3/19
ZA122 2CPX038293R9999 2/30
ZA122 2CPX038293R9999 8/79
ZA122 2CPX038293R9999 8/125
ZA123 2CPX038471R9999 6/29
ZA125 2CPX038472R9999 6/29
ZA12P10 2CPX062708R9999 8/80
ZA12P10 2CPX062708R9999 8/126
ZA13 2CPX038233R9999 2/28
ZA13 2CPX038233R9999 3/8
ZA13 2CPX038233R9999 3/20
ZA13 2CPX038233R9999 4/6
ZA13 2CPX038233R9999 6/29
ZA13P10 2CPX062381R9999 2/28
ZA13P10 2CPX062381R9999 3/8
ZA13P10 2CPX062381R9999 3/20
ZA13P10 2CPX062381R9999 4/6
ZA13P10 2CPX062381R9999 6/29
ZA16 2CPX038235R9999 4/6
ZA16 2CPX038235R9999 6/29
ZA18 2CPX038237R9999 4/6
ZA18 2CPX038237R9999 6/29
ZA1P5 2CPX062384R9999 2/28
ZA1P5 2CPX062384R9999 8/79
ZA1P5 2CPX062384R9999 8/125
ZA1P50 2CPX062378R9999 2/28
ZA1P50 2CPX062378R9999 8/79
ZA1P50 2CPX062378R9999 8/125
ZA2 2CPX038231R9999 8/79
ZA2 2CPX038231R9999 8/125
ZA20 2CPX038229R9999 2/30
ZA20 2CPX038229R9999 3/6
ZA20 2CPX038229R9999 3/19
ZA27 2CPX038495R9999  8/80
ZA27 2CPX038495R9999 8/126
ZA2P20 2CPX062379R9999 8/79
ZA2P20 2CPX062379R9999 8/125
ZA3P5 2CPX062385R9999 1/27
ZA5 2CPX038228R9999 2/28
ZA5 2CPX038228R9999 3/8
ZA5 2CPX038228R9999 3/20
ZA5 2CPX038228R9999 4/6
ZA5 2CPX038228R9999 6/29
ZA5P10 2CPX062382R9999 2/28
ZA5P10 2CPX062382R9999 3/8
ZA5P10 2CPX062382R9999 3/20
ZA5P10 2CPX062382R9999 4/6
ZA5P10 2CPX062382R9999 6/29
ZA6 2CPX038227R9999 2/28
ZA6 2CPX038227R9999 3/8
ZA6 2CPX038227R9999 3/20
ZA6 2CPX038227R9999 4/6
ZA6 2CPX038227R9999 6/29
ZA61P10 2CPX062375R9999 2/28
ZA61P10 2CPX062375R9999 3/8
ZA61P10 2CPX062375R9999 3/20
ZA61P10 2CPX062375R9999 4/6
ZA6P10 2CPX062380R9999 2/28
ZA6P10 2CPX062380R9999 3/8
ZA6P10 2CPX062380R9999 3/20
ZA6P10 2CPX062380R9999 4/6
ZA6P10 2CPX062380R9999 6/29
ZA7 2CPX060004R9999 8/80
ZA7 2CPX060004R9999 8/126
ZA71 2CPX038458R9999 8/80

ZA71 2CPX038458R9999 8/126
ZA73 2CPX038497R9999 8/80
ZA73 2CPX038497R9999 8/126
ZA74 2CPX038498R9999 8/80
ZA74 2CPX038498R9999 8/126
ZA78 2CPX031569R9999 8/80
ZA78 2CPX031569R9999 8/126
ZA79 2CPX031570R9999 8/80
ZA79 2CPX031570R9999 8/126
ZA7P5 2CPX062597R9999 8/80
ZA7P5 2CPX062597R9999 8/126
ZA8 2CPX060200R9999 8/80
ZA8 2CPX060200R9999 8/126
ZA89P20 2CPX062376R9999 1/27
ZA8P5 2CPX062598R9999 8/80
ZA8P5 2CPX062598R9999 8/126
ZA9 2CPX060201R9999 8/80
ZA9 2CPX060201R9999 8/126
ZA9P5 2CPX062599R9999 8/80
ZA9P5 2CPX062599R9999 8/126

ZB101 2CPX038181R9999 2/28
ZB107E 2CPX071211R9999 2/28
ZB108E 2CPX071212R9999 2/28
ZB111 2CPX038479R9999 2/26
ZB111 2CPX038479R9999 3/4
ZB111 2CPX038479R9999 3/18
ZB113 2CPX038478R9999 2/26
ZB113 2CPX038478R9999 3/4
ZB113 2CPX038478R9999 3/18
ZB15 2CPX038132R9999 4/7
ZB19 2CPX038187R9999 2/28
ZB19 2CPX038187R9999 2/30
ZB19 2CPX038187R9999 8/94
ZB19 2CPX038187R9999 10/6
ZB19P10 2CPX062709R9999 10/6
ZB21P20 2CPX068585R9999 8/96
ZB21P4 2CPX062663R9999 8/96
ZB22P20 2CPX068586R9999 8/96
ZB27P20 2CPX062588R9999 8/96
ZB27P500 2CPX062689R9999 8/96
ZB32P20 2CPX062651R9999 2/29
ZB32P20 2CPX062651R9999 8/96
ZB32P4 2CPX064149R9999 8/96
ZB32P500 2CPX062652R9999 2/29
ZB32P500 2CPX062652R9999 8/96
ZB35P5 2CPX062392R9999 8/110
ZB35P5 2CPX062392R9999 8/111
ZB36P20 2CPX062390R9999 8/96
ZB40 2CPX038195R9999 2/28
ZB40 2CPX038195R9999 3/4
ZB40 2CPX038195R9999 3/18
ZB43 2CPX038183R9999 2/28
ZB43 2CPX038183R9999 3/4
ZB43 2CPX038183R9999 3/18
ZB5 2CPX038459R9999 8/93
ZB5 2CPX038459R9999 10/6
ZB5P10 2CPX062556R9999 8/93
ZB5P10 2CPX062556R9999 10/6
ZB61P10 2CPX062393R9999 8/95
ZB62P10 2CPX062394R9999 8/95
ZB63P10 2CPX062395R9999 8/95
ZB64P10 2CPX062396R9999 8/95
ZB65P10 2CPX062397R9999 8/95
ZB67P10 2CPX062398R9999 8/95
ZB69P10 2CPX062399R9999 8/95
ZB70 2CPX038570R9999 8/95

ZE11 2CPX038143R9999 2/28
ZE12 2CPX038144R9999 2/28
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ZE220 2CPX068058R9999 8/91
ZE221 2CPX068059R9999 8/91
ZE225 2CPX061177R9999 1/23
ZE225 2CPX061177R9999 2/25
ZH130 2CPX060490R9999 2/26
ZH130 2CPX060490R9999 3/4
ZH130 2CPX060490R9999 4/4
ZH130 2CPX060490R9999 5/36
ZH130 2CPX060490R9999 6/32
ZH131 2CPX060491R9999 2/26
ZH131 2CPX060491R9999 3/4
ZH131 2CPX060491R9999 4/4
ZH131 2CPX060491R9999 5/36
ZH131 2CPX060491R9999 6/32
ZH132 2CPX060492R9999 2/26
ZH132 2CPX060492R9999 3/5
ZH132 2CPX060492R9999 4/4
ZH132 2CPX060492R9999 5/36
ZH132 2CPX060492R9999 6/32
ZH133 2CPX060493R9999 2/26
ZH133 2CPX060493R9999 3/5
ZH133 2CPX060493R9999 4/4
ZH133 2CPX060493R9999 5/36
ZH133  2CPX060493R9999 6/32
ZH134 2CPX060494R9999 2/26
ZH134 2CPX060494R9999 3/5
ZH134 2CPX060494R9999 4/4
ZH134 2CPX060494R9999 5/36
ZH134 2CPX060494R9999 6/32
ZH135 2CPX060495R9999 2/26
ZH135 2CPX060495R9999 3/5
ZH135 2CPX060495R9999 4/4
ZH135 2CPX060495R9999 5/36
ZH135 2CPX060495R9999 6/32
ZH136 2CPX060496R9999 2/26
ZH136 2CPX060496R9999 3/5
ZH136 2CPX060496R9999 4/4
ZH136 2CPX060496R9999 5/36
ZH136 2CPX060496R9999 6/32
ZH137 2CPX060497R9999 2/26
ZH137 2CPX060497R9999 3/5
ZH137 2CPX060497R9999 4/4
ZH137 2CPX060497R9999 5/36
ZH137 2CPX060497R9999 6/32
ZH138 2CPX060498R9999 2/27
ZH138 2CPX060498R9999 3/5
ZH138 2CPX060498R9999 4/4
ZH138 2CPX060498R9999 6/33
ZH139 2CPX060498R9999 2/27
ZH139 2CPX060499R9999 3/5
ZH139 2CPX060499R9999 4/4
ZH139 2CPX060499R9999 6/33
ZH140 2CPX060500R9999 2/27
ZH140 2CPX060500R9999 3/5
ZH140 2CPX060500R9999 4/5
ZH140 2CPX060500R9999 6/33
ZH141 2CPX060501R9999 2/27
ZH141 2CPX060501R9999 3/5
ZH141 2CPX060501R9999 4/5
ZH141 2CPX060501R9999 6/33
ZH142 2CPX060502R9999 2/27
ZH142 2CPX060502R9999 3/5
ZH142 2CPX060502R9999 4/5
ZH142 2CPX060502R9999 5/36
ZH142 2CPX060502R9999 6/33
ZH148 2CPX060508R9999 4/5
ZH150 2CPX060650R9999 6/33
ZH157 2CPX060657R9999 2/27
ZH157 2CPX060657R9999 4/4
ZH157 2CPX060657R9999 5/37

ZH425 2CPX062952R9999 2/29
ZH425 2CPX062952R9999 8/31
ZH425 2CPX062952R9999 8/31
ZH425 2CPX062952R9999 8/37
ZH425 2CPX062952R9999 8/112
ZH426 2CPX062953R9999 2/29
ZH426 2CPX062953R9999 8/31
ZH426 2CPX062953R9999 8/31
ZH426 2CPX062953R9999 8/37
ZH426 2CPX062953R9999 8/112
ZH427 2CPX062954R9999 8/31
ZH427 2CPX062954R9999 8/31
ZH427 2CPX062954R9999 8/37
ZH427 2CPX062954R9999 8/112
ZH428 2CPX062955R9999 2/29
ZH428 2CPX062955R9999 8/37
ZH428 2CPX062955R9999 8/112
ZH429 2CPX062956R9999 8/37
ZH429 2CPX062956R9999 8/112
ZH430 2CPX062957R9999 8/37
ZH430 2CPX062957R9999 8/112
ZH438 2CPX062961R9999 8/33
ZH438 2CPX062961R9999 8/39
ZH438 2CPX062961R9999 8/112
ZH439 2CPX062962R9999 8/112
ZH440 2CPX062963R9999 8/33
ZH440 2CPX062963R9999 8/39
ZH440 2CPX062963R9999 8/112
ZH442 2CPX062939R9999 8/35
ZH442 2CPX062939R9999 8/112
ZH447 2CPX039842R9999 8/35
ZH447 2CPX039842R9999 8/112
ZH448 2CPX062965R9999 8/35
ZH448 2CPX062965R9999 8/112
ZH449 2CPX062966R9999 8/35
ZH449 2CPX062965R9999 8/112
ZH53 2CPX038557R9999 8/112
ZH54 2CPX038558R9999 8/112
ZH800 2CPX038544R9999 2/26
ZH800 2CPX038544R9999 3/4
ZH800 2CPX038544R9999 3/18
ZH91 2CPX066091R9999 2/27
ZH91 2CPX066091R9999 4/4
ZH91 2CPX066091R9999 5/37
ZH91 2CPX066091R9999 6/32

ZK10P10 2CPX062763R9999 1/17
ZK10P10 2CPX062763R9999 1/19
ZK10P10 2CPX062763R9999 2/9
ZK10P10 2CPX062763R9999 8/124
ZK11 2CPX064980R9999 1/17
ZK11 2CPX064980R9999 1/19
ZK113B 2CPX062753R9999 1/17
ZK113B 2CPX062753R9999 1/19
ZK113B 2CPX062753R9999 2/9
ZK113B 2CPX062753R9999 8/124
ZK113G 2CPX062759R9999 1/17
ZK113G 2CPX062759R9999 1/19
ZK113G 2CPX062759R9999 2/9
ZK113G 2CPX062759R9999 8/124
ZK13 2CPX064982R9999 2/9
ZK14 2CPX064983R9999 8/124
ZK140 2CPX038140R9999 8/110
ZK140 2CPX038140R9999 8/111
ZK140P50 2CPX039363R9999 8/110
ZK140P50 2CPX039363R9999 8/111
ZK141 2CPX038141R9999 8/110
ZK141 2CPX038141R9999 8/111
ZK142 2CPX038142R9999 8/110
ZK142 2CPX038142R9999 8/111

ZH157 2CPX060657R9999 6/32
ZH158 2CPX060658R9999 2/27
ZH158 2CPX060658R9999 4/4
ZH158 2CPX060658R9999 5/37
ZH158 2CPX060658R9999 6/32
ZH160 2CPX060660R9999 2/27
ZH160 2CPX060660R9999 4/4
ZH160 2CPX060660R9999 5/37
ZH160 2CPX060660R9999 6/32
ZH161 2CPX060661R9999 2/27
ZH161 2CPX060661R9999 4/4
ZH161 2CPX060661R9999 5/37
ZH161  2CPX060661R9999 6/32
ZH162 2CPX060662R9999 2/27
ZH162 2CPX060662R9999 4/4
ZH162 2CPX060662R9999 5/37
ZH162 2CPX060662R9999 6/32
ZH163 2CPX060663R9999 2/27
ZH163 2CPX060663R9999 4/4
ZH163 2CPX060663R9999 5/37
ZH163 2CPX060663R9999 6/32
ZH164 2CPX060664R9999 2/27
ZH164 2CPX060664R9999 4/4
ZH164 2CPX060664R9999 5/37
ZH164 2CPX060664R9999 6/32
ZH165 2CPX060665R9999 2/27
ZH165 2CPX060665R9999 4/4
ZH165 2CPX060665R9999 5/37
ZH165 2CPX060665R9999 6/32
ZH203 2CPX045707R9999 2/27
ZH203 2CPX045707R9999 3/5
ZH203 2CPX045707R9999 3/18
ZH211 2CPX060440R9999 8/31
ZH212 2CPX060441R9999 8/31
ZH214 2CPX060443R9999 8/31
ZH216 2CPX060445R9999 8/31
ZH216P5 2CPX062418R9999 8/31
ZH217 2CPX060446R9999 8/33
ZH217 2CPX060446R9999 8/35
ZH218 2CPX060447R9999 8/33
ZH218 2CPX060447R9999 8/35
ZH220 2CPX045700R9999 2/26
ZH220 2CPX045700R9999 3/4
ZH220 2CPX045700R9999 4/4
ZH220 2CPX045700R9999 6/32
ZH221 2CPX045701R9999 2/26
ZH221 2CPX045701R9999 3/5
ZH221 2CPX045701R9999 4/4
ZH221 2CPX045701R9999 6/32
ZH222 2CPX045702R9999 2/26
ZH222 2CPX045702R9999 3/5
ZH222 2CPX045702R9999 4/4
ZH222 2CPX045702R9999 6/33
ZH223 2CPX045703R9999 4/5
ZH223 2CPX045703R9999 6/33
ZH227 2CPX045708R9999 2/27
ZH227 2CPX045708R9999 3/5
ZH227 2CPX045708R9999 3/18
ZH228 2CPX045709R9999 2/27
ZH228 2CPX045709R9999 3/5
ZH228 2CPX045709R9999 3/18
ZH235 2CPX039841R9999 8/89
ZH238 2CPX039837R9999 8/89
ZH311 2CPX060450R9999 8/31
ZH312 2CPX060451R9999 8/31
ZH317 2CPX060456R9999 8/33
ZH317 2CPX060456R9999 8/35
ZH318 2CPX060457R9999 8/33
ZH318 2CPX060457R9999 8/35
ZH418 2CPX062968R9999 8/89
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ZK142P10 2CPX039365R9999 8/110
ZK142P10 2CPX039365R9999 8/111
ZK143 2CPX060005R9999 5/35
ZK143 2CPX060005R9999 8/50
ZK1431P100 2CPX060251R9999 8/50
ZK143P10 2CPX062728R9999 8/50
ZK143P10 2CPX062728R9999 8/84
ZK144 2CPX060006R9999 5/35
ZK144 2CPX060006R9999 8/50
ZK1441P100 2CPX060252R9999 8/50
ZK144B 2CPX062754R9999 1/17
ZK144B 2CPX062754R9999 1/19
ZK144B 2CPX062754R9999 2/9
ZK144B 2CPX062754R9999 8/124
ZK144G 2CPX062760R9999 1/17
ZK144G 2CPX062760R9999 1/19
ZK144G 2CPX062760R9999 2/9
ZK144G 2CPX062760R9999 8/124
ZK144P10 2CPX062729R9999 8/50
ZK144P10 2CPX062729R9999 8/84
ZK145 2CPX060007R9999 5/35
ZK145 2CPX060007R9999 8/50
ZK1451P50 2CPX060253R9999 8/50
ZK145P10 2CPX062730R9999 8/50
ZK145P10 2CPX062730R9999 8/84
ZK15 2CPX064984R9999 1/17
ZK15 2CPX064984R9999 1/19
ZK15 2CPX064984R9999 2/9
ZK15 2CPX064984R9999 8/124
ZK150 2CPX064860R9999 8/81
ZK150 2CPX064860R9999 10/17
ZK150P4 2CPX062427R9999 8/81
ZK150P4 2CPX062427R9999 10/17
ZK150P5 2CPX062633R9999 8/81
ZK150P5 2CPX062633R9999 10/17
ZK150P50 2CPX062432R9999 8/81
ZK150P50 2CPX062432R9999 10/17
ZK152 2CPX064862R9999 8/81
ZK152 2CPX064862R9999 10/17
ZK152P20 2CPX062444R9999 8/81
ZK152P20 2CPX062444R9999 10/17
ZK154 2CPX064864R9999 8/81
ZK154 2CPX064864R9999 10/17
ZK154P50 2CPX062435R9999 8/81
ZK154P50 2CPX062435R9999 10/17
ZK156 2CPX064866R9999 8/81
ZK156 2CPX064866R9999 10/17
ZK156P50 2CPX062438R9999 8/81
ZK156P50 2CPX062438R9999 10/17
ZK157 2CPX064867R9999 8/81
ZK157 2CPX064867R9999 10/17
ZK157P50 2CPX062437R9999 8/81
ZK157P50 2CPX062437R9999 10/17
ZK175B 2CPX062755R9999 1/17
ZK175B 2CPX062755R9999 1/19
ZK175B 2CPX062755R9999 2/9
ZK175B 2CPX062755R9999 8/124
ZK175G 2CPX062761R9999 1/17
ZK175G 2CPX062761R9999 1/19
ZK175G 2CPX062761R9999 2/9
ZK175G 2CPX062761R9999 8/124
ZK178 2CPX064978R9999 8/81
ZK178 2CPX064978R9999 10/17
ZK178P50 2CPX062622R9999 8/81
ZK178P50 2CPX062622R9999 10/17
ZK206B 2CPX062756R9999 1/17
ZK206B 2CPX062756R9999 1/19
ZK206B 2CPX062756R9999 2/9
ZK206B 2CPX062756R9999 8/124
ZK206G 2CPX062762R9999 1/17

ZK206G 2CPX062762R9999 1/19
ZK206G 2CPX062762R9999 2/9
ZK206G 2CPX062762R9999 8/124
ZK300 2CPX038551R9999 2/30
ZK300 2CPX038551R9999 8/124
ZK301 2CPX038552R9999 2/30
ZK301 2CPX038552R9999 8/124
ZK302 2CPX062645R9999 8/81
ZK302 2CPX062645R9999 10/17
ZK302P20 2CPX062648R9999 8/81
ZK302P20 2CPX062648R9999 10/17
ZK303 2CPX062646R9999 8/81
ZK303 2CPX062646R9999 10/17
ZK303P20 2CPX062649R9999 8/81
ZK303P20 2CPX062649R9999 10/17
ZK304 2CPX062647R9999 8/81
ZK304 2CPX062647R9999 10/17
ZK304P20 2CPX062650R9999 8/81
ZK304P20 2CPX062650R9999 10/17
ZK502 2CPX030887R9999 1/26
ZK505 2CPX030890R9999 1/26
ZK506 2CPX030891R9999 1/26
ZK507 2CPX030892R9999 1/26
ZK50B 2CPX062750R9999 1/17
ZK50B 2CPX062750R9999 1/19
ZK50B 2CPX062750R9999 2/9
ZK50B 2CPX062750R9999 8/124
ZK50BT 2CPX062745R9999 1/17
ZK50BT 2CPX062745R9999 1/19
ZK50BT 2CPX062745R9999 2/9
ZK51B 2CPX062751R9999 1/17
ZK51B 2CPX062751R9999 1/19
ZK51B 2CPX062751R9999 2/9
ZK51B 2CPX062751R9999 8/124
ZK51G 2CPX062757R9999 1/17
ZK51G 2CPX062757R9999 1/19
ZK51G 2CPX062757R9999 2/9
ZK51G 2CPX062757R9999 8/124
ZK75 2CPX038220R9999 8/81
ZK75 2CPX038220R9999 10/17
ZK79 2CPX064879R9999 8/81
ZK79 2CPX064879R9999 10/17
ZK79P4 2CPX062421R9999 8/81
ZK79P4 2CPX062421R9999 10/17
ZK79P5 2CPX062631R9999 8/81
ZK79P5 2CPX062631R9999 10/17
ZK79P50 2CPX062429R9999 8/81
ZK79P50 2CPX062429R9999 10/17
ZK81 2CPX064881R9999 8/81
ZK81 2CPX064881R9999 10/17
ZK81P4 2CPX062422R9999 8/81
ZK81P4 2CPX062422R9999 10/17
ZK81P5 2CPX062632R9999 8/81
ZK81P5 2CPX062632R9999 10/17
ZK81P50 2CPX062431R9999 8/81
ZK81P50 2CPX062431R9999 10/17
ZK82B 2CPX062752R9999 1/17
ZK82B 2CPX062752R9999 1/19
ZK82B 2CPX062752R9999 2/9
ZK82B 2CPX062752R9999 8/124
ZK82G 2CPX062758R9999 1/17
ZK82G 2CPX062758R9999 1/19
ZK82G 2CPX062758R9999 2/9
ZK82G 2CPX062758R9999 8/124
ZK83 2CPX064883R9999 8/81
ZK83 2CPX064883R9999 10/17
ZK83P4 2CPX062423R9999 8/81
ZK83P4 2CPX062423R9999 10/17
ZK83P5 2CPX062655R9999 8/81
ZK83P5 2CPX062655R9999 10/17

ZK83P50 2CPX062433R9999 8/81
ZK83P50 2CPX062433R9999 10/17
ZK86 2CPX064886R9999 8/81
ZK86 2CPX064886R9999 10/17
ZK86P20 2CPX062434R9999 8/81
ZK86P20 2CPX062434R9999 10/17
ZK87 2CPX064887R9999 8/81
ZK87 2CPX064887R9999 10/17
ZK87P4 2CPX062424R9999 8/81
ZK87P4 2CPX062424R9999 10/17
ZK87P50 2CPX062430R9999 8/81
ZK87P50 2CPX062430R9999 10/17
ZK891P4 2CPX062626R9999 8/81
ZK891P4 2CPX062626R9999 10/17
ZK90P100 2CPX068613R9999 8/83
ZK90P2 2CPX062426R9999 2/29
ZK90P2 2CPX062426R9999 8/83
ZKV201 2CPX038148R9999 2/30

ZL8 2CPX038001R9999 4/6
ZL8 2CPX038001R9999 5/39

ZP55 2CPX038536R9999 4/5
ZP55 2CPX038536R9999 6/35
ZP55P10 2CPX062450R9999 4/5
ZP55P10 2CPX062450R9999 6/35
ZP56 2CPX038534R9999 4/5
ZP56 2CPX038534R9999 6/35
ZP56P10 2CPX062451R9999 4/5
ZP56P10 2CPX062451R9999 6/35
ZP57 2CPX038535R9999 4/5
ZP57 2CPX038535R9999 6/35
ZP57P10 2CPX062452R9999 4/5
ZP57P10 2CPX062452R9999 6/35
ZP58 2CPX038538R9999 4/5
ZP58 2CPX038538R9999 6/35
ZP58P10 2CPX062453R9999 4/5
ZP58P10 2CPX062453R9999 6/35
ZP74P4 2CPX062636R9999 3/18

ZW104P2 2CPX062459R9999 4/6
ZW106P3 2CPX062460R9999 4/6
ZW11 2CPX039411R9999 8/84
ZW12 2CPX039412R9999 8/84
ZW123 2CPX039505R9999 4/7
ZW124 2CPX039506R9999 4/7
ZW125P4 2CPX062461R9999 4/5
ZW125P4 2CPX062461R9999 5/39
ZW13 2CPX039413R9999 8/84
ZW14 2CPX039414R9999 8/84
ZW142P2 2CPX062463R9999 8/86
ZW142P40 2CPX062477R9999 8/86
ZW159 2CPX039455R9999 8/89
ZW16 2CPX039416R9999 8/84
ZW160 2CPX039456R9999 8/89
ZW160P10 2CPX062484R9999 8/89
ZW162 2CPX039458R9999 8/89
ZW164 2CPX042866R9999 8/74
ZW164P10 2CPX062710R9999 8/74
ZW165 2CPX041862R9999 8/74
ZW165P10 2CPX062711R9999 8/74
ZW166 2CPX041863R9999 8/74
ZW166P10 2CPX062712R9999 8/74
ZW167 2CPX041864R9999 8/74
ZW167P10 2CPX062713R9999 8/74
ZW17 2CPX039417R9999 8/84
ZW18 2CPX039418R9999 8/84
ZW19 2CPX039419R9999 8/84
ZW190 2CPX039390R9999 4/6
ZW195 2CPX039395R9999 4/5



Typ Nr kat. Strona

Indeks

11/17    2CPC 000 186 C0201 | Indeks

11

Typ Nr kat. StronaTyp Nr kat. Strona

ZW209 2CPX039207R9999 8/74
ZW210 2CPX060138R9999 8/74
ZW211 2CPX060139R9999 8/74
ZW212 2CPX060140R9999 8/74
ZW213 2CPX060141R9999 8/74
ZW213P10 2CPX062641R9999 8/74
ZW213P300 2CPX062714R9999 8/74
ZW214 2CPX060142R9999 8/74
ZW214P10 2CPX062642R9999 8/74
ZW216 2CPX060144R9999 8/84
ZW217 2CPX060145R9999 8/84
ZW219 2CPX060198R9999 8/84
ZW220 2CPX060146R9999 8/84
ZW221 2CPX060147R9999 8/84
ZW222 2CPX060148R9999 8/84
ZW223 2CPX060323R9999 8/84
ZW224 2CPX060324R9999 8/84
ZW225 2CPX060325R9999 8/84
ZW228 2CPX060328R9999 8/84
ZW229 2CPX060329R9999 8/84
ZW230 2CPX060330R9999 8/84
ZW231 2CPX060331R9999 8/84
ZW233 2CPX060333R9999 8/84
ZW234 2CPX060334R9999 8/84
ZW235 2CPX060335R9999 8/84
ZW236 2CPX060336R9999 8/84
ZW248 2CPX060199R9999 8/84
ZW249 2CPX060349R9999 8/84
ZW250 2CPX060350R9999 8/84
ZW251 2CPX060351R9999 8/84
ZW252 2CPX062664R9999 8/87
ZW253 2CPX062680R9999 8/87
ZW254 2CPX064150R9999 8/85
ZW255 2CPX062664R9999 8/87
ZW256 2CPX062678R9999 8/87
ZW259P2 2CPX062679R9999 8/86
ZW336 2CPX067936R9999 8/90
ZW337 2CPX067937R9999 8/90
ZW338 2CPX067938R9999 8/90
ZW339 2CPX067939R9999 8/90
ZW340 2CPX067940R9999 8/90
ZW341 2CPX067941R9999 8/90
ZW342 2CPX067942R9999 8/90
ZW343 2CPX067943R9999 8/90
ZW344 2CPX067944R9999 8/90
ZW345 2CPX067945R9999 8/90
ZW346 2CPX067946R9999 8/90
ZW349 2CPX067951R9999 8/85
ZW349P10 2CPX062485R9999 8/85
ZW362 2CPX068070R9999 8/90
ZW363 2CPX068071R9999 8/90
ZW364 2CPX068072R9999 8/90
ZW365 2CPX068073R9999 8/90
ZW367 2CPX041850R9999 8/74
ZW368 2CPX041851R9999 8/74
ZW369 2CPX041852R9999 8/74
ZW370 2CPX041853R9999 8/74
ZW371 2CPX041854R9999 8/74
ZW372 2CPX041855R9999 8/74
ZW373 2CPX041856R9999 8/74
ZW374 2CPX041857R9999 8/74
ZW375 2CPX041858R9999 8/74
ZW376 2CPX041859R9999 8/74
ZW377 2CPX041860R9999 8/74
ZW378 2CPX041861R9999 8/74
ZW382P4 2CPX062628R9999 8/85
ZW384 2CPX062748R9999 8/87
ZW386 2CPX062749R9999 8/87
ZW389LR 2CPX062635R9999 8/85
ZW390P2 2CPX062486R9999 8/87

ZX1002 2CPX041871R9999 8/27
ZX1003 2CPX041872R9999 8/24
ZX1003 2CPX041872R9999 8/27
ZX1004 2CPX041873R9999 8/24
ZX1004 2CPX041873R9999 8/27
ZX1005 2CPX041874R9999 8/24
ZX1005 2CPX041874R9999 8/27
ZX1006 2CPX042800R9999 8/24
ZX1006 2CPX042800R9999 8/27
ZX101 2CPX039101R9999 10/18
ZX1013 2CPX041882R9999 8/24
ZX1013 2CPX041882R9999 8/27
ZX1014 2CPX041883R9999 8/24
ZX1014 2CPX041883R9999 8/27
ZX1015 2CPX041884R9999 8/24
ZX1015 2CPX041884R9999 8/27
ZX1016 2CPX041885R9999 8/24
ZX1016 2CPX041885R9999 8/27
ZX1017 2CPX041886R9999 8/24
ZX1017 2CPX041886R9999 8/27
ZX1018 2CPX042801R9999 8/24
ZX1018 2CPX042801R9999 8/27
ZX1019 2CPX041888R9999 8/24
ZX1019 2CPX041888R9999 8/27
ZX102 2CPX039102R9999 10/18
ZX1020 2CPX041889R9999 8/24
ZX1020 2CPX041889R9999 8/27
ZX1021 2CPX041890R9999 8/24
ZX1021 2CPX041890R9999 8/27
ZX1022 2CPX041891R9999 8/24
ZX1022 2CPX041891R9999 8/27
ZX1023 2CPX041892R9999 8/24
ZX1023 2CPX041892R9999 8/27
ZX1024 2CPX042802R9999 8/24
ZX1024 2CPX042802R9999 8/27
ZX103 2CPX039103R9999 10/18
ZX1032 2CPX041901R9999 8/44
ZX1032 2CPX041901R9999 8/70
ZX1032 2CPX041901R9999 8/70
ZX1033 2CPX041902R9999 8/44
ZX1033 2CPX041902R9999 8/70
ZX1033 2CPX041902R9999 8/70
ZX1034 2CPX041903R9999 8/44
ZX1034 2CPX041903R9999 8/70
ZX1034 2CPX041903R9999 8/70
ZX1035 2CPX041904R9999 8/44
ZX1035 2CPX041904R9999 8/70
ZX1035 2CPX041904R9999 8/70
ZX104 2CPX039104R9999 10/18
ZX1040 2CPX041906R9999 8/58
ZX1040 2CPX041906R9999 8/66
ZX1040 2CPX041906R9999 8/67
ZX1041 2CPX041907R9999 8/58
ZX1041 2CPX041907R9999 8/66
ZX1041 2CPX041907R9999 8/67
ZX1042 2CPX041908R9999 8/58
ZX1042 2CPX041908R9999 8/66
ZX1042 2CPX041908R9999 8/67
ZX1043 2CPX041909R9999 8/58
ZX1043 2CPX041909R9999 8/66
ZX1043 2CPX041909R9999 8/67
ZX1044 2CPX041910R9999 8/58
ZX1044 2CPX041910R9999 8/66
ZX1044 2CPX041910R9999 8/67
ZX1046 2CPX041912R9999 8/58
ZX1046 2CPX041912R9999 8/67
ZX1047 2CPX041913R9999 8/58
ZX1047 2CPX041913R9999 8/67
ZX1048 2CPX041914R9999 8/58
ZX1048 2CPX041914R9999 8/67

ZW397 2CPX068097R9999 8/85
ZW398 2CPX068098R9999 8/87
ZW399 2CPX062972R9999 8/87
ZW39P100 2CPX062715R9999 8/86
ZW39P2 2CPX062681R9999 8/86
ZW403LR 2CPX062974R9999 8/87
ZW41 2CPX039441R9999 4/6
ZW41 2CPX039441R9999 6/36
ZW42 2CPX039442R9999 4/6
ZW42 2CPX039442R9999 6/36
ZW43 2CPX039443R9999 4/6
ZW43 2CPX039443R9999 6/36
ZW44 2CPX039444R9999 4/6
ZW44 2CPX039444R9999 6/36
ZW45 2CPX039445R9999 4/6
ZW455 2CPX039512R9999 6/34
ZW456 2CPX039513R9999 6/34
ZW46 2CPX039446R9999 6/36
ZW47 2CPX039447R9999 6/36
ZW48 2CPX039448R9999 6/36
ZW50 2CPX039459R9999 6/36
ZW51 2CPX039451R9999 6/34
ZW51P10  2CPX062466R9999 6/34
ZW52 2CPX039452R9999 6/34
ZW52P10 2CPX062467R9999 6/34
ZW53 2CPX039453R9999 6/34
ZW53P10 2CPX062468R9999 6/34
ZW54 2CPX039454R9999 6/34
ZW54P10 2CPX062469R9999 6/34
ZW57 2CPX060122R9999 6/34
ZW58 2CPX060123R9999 6/34
ZW59P100 2CPX062715R9999 8/86
ZW59P2 2CPX062660R9999 8/86
ZW60P100 2CPX062476R9999 8/86
ZW60P2 2CPX062454R9999 8/86
ZW61LR 2CPX062455R9999 6/36
ZW62 2CPX039462R9999 8/95
ZW62P50 2CPX062479R9999 8/95
ZW64 2CPX039464R9999 8/85
ZW64P40 2CPX062475R9999 8/85
ZW79P100 2CPX062717R9999 8/86
ZW79P2 2CPX062688R9999 8/86
ZW98 2CPX060124R9999 8/95
ZW99 2CPX060125R9999 8/95
ZWM164 2CPX042857R9999 8/74
ZWM165 2CPX041444R9999 8/74
ZWM166 2CPX041445R9999 8/74
ZWM167 2CPX041446R9999 8/74
ZWM209 2CPX042097R9999 8/74
ZWM210 2CPX042098R9999 8/74
ZWM211 2CPX042099R9999 8/74
ZWM212 2CPX042100R9999 8/74
ZWM213 2CPX041430R9999 8/74
ZWM214 2CPX041431R9999 8/74
ZWM367 2CPX041432R9999 8/74
ZWM368 2CPX041433R9999 8/74
ZWM369 2CPX041434R9999 8/74
ZWM370 2CPX041435R9999 8/74
ZWM371 2CPX041436R9999 8/74
ZWM372 2CPX041437R9999 8/74
ZWM373 2CPX041438R9999 8/74
ZWM374 2CPX041439R9999 8/74
ZWM375 2CPX041440R9999 8/74
ZWM376 2CPX041441R9999 8/74
ZWM377 2CPX041442R9999 8/74
ZWM378 2CPX041443R9999 8/74

ZX1001 2CPX041870R9999 8/24
ZX1001 2CPX041870R9999 8/27
ZX1002 2CPX041871R9999 8/24
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ZX1049 2CPX041915R9999 8/58
ZX1049 2CPX041915R9999 8/67
ZX1050 2CPX041916R9999 8/58
ZX1050 2CPX041916R9999 8/67
ZX1052 2CPX041918R9999 8/58
ZX1052 2CPX041918R9999 8/66
ZX1053 2CPX041919R9999 8/58
ZX1053 2CPX041919R9999 8/66
ZX1054 2CPX041920R9999 8/58
ZX1054 2CPX041920R9999 8/66
ZX1055 2CPX041921R9999 8/58
ZX1055 2CPX041921R9999 8/66
ZX1056 2CPX041922R9999 8/58
ZX1056 2CPX041922R9999 8/66
ZX1058 2CPX041924R9999 8/59
ZX1058 2CPX041924R9999 8/62
ZX1058 2CPX041924R9999 8/66
ZX1059 2CPX041925R9999 8/59
ZX1059 2CPX041925R9999 8/62
ZX1059 2CPX041925R9999 8/66
ZX1060 2CPX041926R9999 8/59
ZX1060 2CPX041926R9999 8/62
ZX1060 2CPX041926R9999 8/66
ZX1061 2CPX041927R9999 8/59
ZX1061 2CPX041927R9999 8/62
ZX1061 2CPX041927R9999 8/66
ZX1062 2CPX041928R9999 8/59
ZX1062 2CPX041928R9999 8/62
ZX1062 2CPX041928R9999 8/66
ZX1064 2CPX041930R9999 8/59
ZX1064 2CPX041930R9999 8/68
ZX1065 2CPX041931R9999 8/59
ZX1065 2CPX041931R9999 8/68
ZX1066 2CPX041932R9999 8/59
ZX1066 2CPX041932R9999 8/68
ZX1067 2CPX041933R9999 8/59
ZX1067 2CPX041933R9999 8/68
ZX1068 2CPX041934R9999 8/59
ZX1068 2CPX041934R9999 8/68
ZX1070 2CPX041936R9999 8/60
ZX1070 2CPX041936R9999 8/68
ZX1071 2CPX041937R9999 8/60
ZX1071 2CPX041937R9999 8/68
ZX1072 2CPX041938R9999 8/60
ZX1072 2CPX041938R9999 8/68
ZX1073 2CPX041939R9999 8/60
ZX1073 2CPX041939R9999 8/68
ZX1074 2CPX041940R9999 8/60
ZX1074 2CPX041940R9999 8/68
ZX1080 2CPX041942R9999 8/58
ZX1080 2CPX041942R9999 8/61
ZX1080 2CPX041942R9999 8/65
ZX1080 2CPX041942R9999 8/66
ZX1080 2CPX041942R9999 8/67
ZX1081 2CPX041943R9999 8/58
ZX1081 2CPX041943R9999 8/61
ZX1081 2CPX041943R9999 8/65
ZX1081 2CPX041943R9999 8/66
ZX1081 2CPX041943R9999 8/67
ZX1082 2CPX041944R9999 8/58
ZX1082 2CPX041944R9999 8/61
ZX1082 2CPX041944R9999 8/65
ZX1082 2CPX041944R9999 8/66
ZX1082 2CPX041944R9999 8/67
ZX1083 2CPX041945R9999 8/58
ZX1083 2CPX041945R9999 8/61
ZX1083 2CPX041945R9999 8/65
ZX1083 2CPX041945R9999 8/66
ZX1083 2CPX041945R9999 8/67
ZX1084 2CPX041946R9999 8/58

ZX1084 2CPX041946R9999 8/61
ZX1084 2CPX041946R9999 8/65
ZX1084 2CPX041946R9999 8/66
ZX1084 2CPX041946R9999 8/67
ZX1086 2CPX041948R9999 8/58
ZX1086 2CPX041948R9999 8/65
ZX1086 2CPX041948R9999 8/67
ZX1087 2CPX041949R9999 8/58
ZX1087 2CPX041949R9999 8/65
ZX1087 2CPX041949R9999 8/67
ZX1088 2CPX041950R9999 8/58
ZX1088 2CPX041950R9999 8/65
ZX1088 2CPX041950R9999 8/67
ZX1089 2CPX041951R9999 8/58
ZX1089 2CPX041951R9999 8/65
ZX1089 2CPX041951R9999 8/67
ZX1090 2CPX041952R9999 8/58
ZX1090 2CPX041952R9999 8/65
ZX1090 2CPX041952R9999 8/67
ZX1092 2CPX041954R9999 8/58
ZX1092 2CPX041954R9999 8/61
ZX1092 2CPX041954R9999 8/65
ZX1092 2CPX041954R9999 8/66
ZX1093 2CPX041955R9999 8/58
ZX1093 2CPX041955R9999 8/61
ZX1093 2CPX041955R9999 8/65
ZX1093 2CPX041955R9999 8/66
ZX1094 2CPX041956R9999 8/58
ZX1094 2CPX041956R9999 8/61
ZX1094 2CPX041956R9999 8/65
ZX1094 2CPX041956R9999 8/66
ZX1095 2CPX041957R9999 8/58
ZX1095 2CPX041957R9999 8/61
ZX1095 2CPX041957R9999 8/65
ZX1095 2CPX041957R9999 8/66
ZX1096 2CPX041958R9999 8/58
ZX1096 2CPX041958R9999 8/61
ZX1096 2CPX041958R9999 8/65
ZX1096 2CPX041958R9999 8/66
ZX1098 2CPX041960R9999 8/59
ZX1098 2CPX041960R9999 8/62
ZX1098 2CPX041960R9999 8/65
ZX1098 2CPX041960R9999 8/66
ZX1099 2CPX041961R9999 8/59
ZX1099 2CPX041961R9999 8/62
ZX1099 2CPX041961R9999 8/65
ZX1099 2CPX041961R9999 8/66
ZX1100 2CPX041962R9999 8/59
ZX1100 2CPX041962R9999 8/62
ZX1100 2CPX041962R9999 8/65
ZX1100 2CPX041962R9999 8/66
ZX1101 2CPX041963R9999 8/59
ZX1101 2CPX041963R9999 8/62
ZX1101 2CPX041963R9999 8/65
ZX1101 2CPX041963R9999 8/66
ZX1102 2CPX041964R9999 8/59
ZX1102 2CPX041964R9999 8/62
ZX1102 2CPX041964R9999 8/65
ZX1102 2CPX041964R9999 8/66
ZX1104 2CPX041966R9999 8/59
ZX1104 2CPX041966R9999 8/63
ZX1104 2CPX041966R9999 8/65
ZX1104 2CPX041966R9999 8/68
ZX1105 2CPX041967R9999 8/59
ZX1105 2CPX041967R9999 8/63
ZX1105 2CPX041967R9999 8/65
ZX1105 2CPX041967R9999 8/68
ZX1106 2CPX041968R9999 8/59
ZX1106 2CPX041968R9999 8/63
ZX1106 2CPX041968R9999 8/65

ZX1106 2CPX041968R9999 8/68
ZX1107 2CPX041969R9999 8/59
ZX1107 2CPX041969R9999 8/63
ZX1107 2CPX041969R9999 8/65
ZX1107 2CPX041969R9999 8/68
ZX1108 2CPX041970R9999 8/59
ZX1108 2CPX041970R9999 8/63
ZX1108 2CPX041970R9999 8/65
ZX1108 2CPX041970R9999 8/68
ZX1110 2CPX041972R9999 8/60
ZX1110 2CPX041972R9999 8/68
ZX1111 2CPX041973R9999 8/60
ZX1111 2CPX041973R9999 8/68
ZX1112 2CPX041974R9999 8/60
ZX1112 2CPX041974R9999 8/68
ZX1113 2CPX041975R9999 8/60
ZX1113 2CPX041975R9999 8/68
ZX1114 2CPX041976R9999 8/60
ZX1114 2CPX041976R9999 8/68
ZX1120 2CPX041978R9999 8/41
ZX1120 2CPX041978R9999 8/43
ZX1121 2CPX041979R9999 8/41
ZX1121 2CPX041979R9999 8/43
ZX1122 2CPX041980R9999 8/41
ZX1122 2CPX041980R9999 8/43
ZX1123 2CPX041981R9999 8/41
ZX1123 2CPX041981R9999 8/43
ZX1124 2CPX041982R9999 8/41
ZX1124 2CPX041982R9999 8/43
ZX1125 2CPX042809R9999 8/41
ZX1125 2CPX042809R9999 8/43
ZX1126 2CPX041984R9999 8/41
ZX1126 2CPX041984R9999 8/43
ZX1127 2CPX041985R9999 8/41
ZX1127 2CPX041985R9999 8/43
ZX1128 2CPX041986R9999 8/41
ZX1128 2CPX041986R9999 8/43
ZX1129 2CPX041987R9999 8/41
ZX1129 2CPX041987R9999 8/43
ZX1130 2CPX041988R9999 8/41
ZX1130 2CPX041988R9999 8/43
ZX1131 2CPX042810R9999 8/41
ZX1131 2CPX042810R9999 8/43
ZX1135 2CPX041990R9999 8/69
ZX1136 2CPX041991R9999 8/69
ZX1137 2CPX041992R9999 8/69
ZX1138 2CPX041993R9999 8/69
ZX1139 2CPX041994R9999 8/69
ZX1141 2CPX041996R9999 8/69
ZX1142 2CPX041997R9999 8/69
ZX1143 2CPX041998R9999 8/69
ZX1144 2CPX041999R9999 8/69
ZX1145 2CPX042000R9999 8/69
ZX1150 2CPX042002R9999 8/69
ZX1151 2CPX042003R9999 8/69
ZX1152 2CPX042004R9999 8/69
ZX1153 2CPX042005R9999 8/69
ZX1154 2CPX042006R9999 8/69
ZX1156 2CPX042008R9999 8/69
ZX1157 2CPX042009R9999 8/69
ZX1158 2CPX042010R9999 8/69
ZX1159 2CPX042011R9999 8/69
ZX1160 2CPX042012R9999 8/69
ZX1170 2CPX042342R9999 8/41
ZX1170 2CPX042342R9999 8/68
ZX1171 2CPX042343R9999 8/41
ZX1171 2CPX042343R9999 8/68
ZX1172 2CPX042344R9999 8/41
ZX1172 2CPX042344R9999 8/68
ZX1176 2CPX042345R9999 8/41
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ZX1176 2CPX042345R9999 8/68
ZX1177 2CPX042346R9999 8/41
ZX1177 2CPX042346R9999 8/68
ZX1178 2CPX042347R9999 8/41
ZX1178 2CPX042347R9999 8/68
ZX1180 2CPX042020R9999 8/61
ZX1181 2CPX042021R9999 8/58
ZX1181 2CPX042021R9999 8/58
ZX1181 2CPX042021R9999 8/65
ZX1181 2CPX042021R9999 8/65
ZX1181 2CPX042021R9999 8/66
ZX1181 2CPX042021R9999 8/67
ZX1181 2CPX042021R9999 8/67
ZX1182 2CPX042022R9999 8/58
ZX1182 2CPX042022R9999 8/61
ZX1182 2CPX042022R9999 8/65
ZX1182 2CPX042022R9999 8/66
ZX1183 2CPX042023R9999 8/59
ZX1183 2CPX042023R9999 8/62
ZX1183 2CPX042023R9999 8/65
ZX1183 2CPX042023R9999 8/66
ZX1184 2CPX042024R9999 8/59
ZX1184 2CPX042024R9999 8/63
ZX1184 2CPX042024R9999 8/65
ZX1184 2CPX042024R9999 8/68
ZX1184 2CPX042024R9999 8/69
ZX1185 2CPX042025R9999 8/60
ZX1185 2CPX042025R9999 8/68
ZX1185 2CPX042025R9999 8/69
ZX1186 2CPX042887R9999 8/70
ZX128 2CPX039128R9999 8/33
ZX128 2CPX039128R9999 8/112
ZX129 2CPX039129R9999 8/35
ZX129 2CPX039129R9999  8/112
ZX131 2CPX039131R9999 3/18
ZX139LR 2CPX039139R9999 2/28
ZX139LR 2CPX039139R9999 3/6
ZX146 2CPX044010R9999 8/93
ZX146 2CPX044010R9999 10/7
ZX146P10 2CPX062719R9999 8/93
ZX146P10 2CPX062718R9999 10/7
ZX147 2CPX044011R9999 8/93
ZX147 2CPX044011R9999 10/7
ZX147P10 2CPX062719R9999 8/93
ZX147P10 2CPX062719R9999 10/7
ZX148 2CPX044018R9999 8/112
ZX149 2CPX044019R9999 8/94
ZX149 2CPX044019R9999 10/8
ZX149P10 2CPX062720R9999 8/94
ZX149P10 2CPX062720R9999 10/8
ZX150 2CPX044016R9999 10/10
ZX151 2CPX044006R9999 8/93
ZX151 2CPX044006R9999 10/7
ZX151P10 2CPX062721R9999 8/93
ZX151P10 2CPX062721R9999 10/7
ZX152 2CPX044007R9999 10/9
ZX153 2CPX044008R9999 10/9
ZX154 2CPX044014R9999 10/14
ZX154P84 2CPX062101R9999 10/14
ZX155 2CPX044012R9999 10/14
ZX155P66 2CPX062102R9999 10/14
ZX156 2CPX044013R9999 10/14
ZX156P42 2CPX062103R9999 10/14
ZX157 2CPX044019R9999 8/93
ZX157 2CPX044009R9999 10/7
ZX157P10 2CPX062722R9999 8/93
ZX157P10 2CPX062722R9999 10/7
ZX158 2CPX060208R9999 8/93
ZX158 2CPX060208R9999 10/7
ZX158P10 2CPX062723R9999 8/93

ZX2009 2CPX042207R9999 8/39
ZX200P10 2CPX062123R9999 10/16
ZX201 2CPX060246R9999 10/16
ZX2010 2CPX042208R9999 8/19
ZX2010 2CPX042208R9999 8/39
ZX2011 2CPX042209R9999 8/19
ZX2011 2CPX042209R9999 8/39
ZX2012 2CPX042793R9999 8/19
ZX2012 2CPX042793R9999 8/39
ZX2013 2CPX042210R9999 8/19
ZX2014 2CPX042211R9999 8/19
ZX2015 2CPX042212R9999 8/19
ZX2016 2CPX042213R9999 8/19
ZX2017 2CPX042214R9999 8/19
ZX2018  2CPX042794R9999 8/19
ZX2019 2CPX042215R9999 8/20
ZX201P10 2CPX062124R9999 10/16
ZX202 2CPX060247R9999 10/16
ZX2020 2CPX042216R9999 8/20
ZX2021 2CPX042217R9999 8/20
ZX2022 2CPX042218R9999 8/20
ZX2023 2CPX042219R9999 8/20
ZX2024 2CPX042795R9999 8/20
ZX2025 2CPX042220R9999 8/20
ZX2025 2CPX042220R9999 8/41
ZX2026 2CPX042221R9999 8/20
ZX2026 2CPX042221R9999 8/41
ZX2027 2CPX042222R9999 8/20
ZX2027 2CPX042222R9999 8/41
ZX2028 2CPX042223R9999 8/20
ZX2028 2CPX042223R9999 8/41
ZX2029 2CPX042224R9999 8/20
ZX2029 2CPX042224R9999 8/41
ZX202P10 2CPX062125R9999 10/16
ZX2030 2CPX042796R9999 8/20
ZX2030 2CPX042796R9999 8/41
ZX2031 2CPX042225R9999 8/21
ZX2031 2CPX042225R9999 8/41
ZX2032 2CPX042226R9999 8/21
ZX2032 2CPX042226R9999 8/41
ZX2033 2CPX042227R9999 8/21
ZX2033 2CPX042227R9999 8/41
ZX2034 2CPX042228R9999 8/21
ZX2034 2CPX042228R9999 8/41
ZX2035 2CPX042229R9999 8/21
ZX2035 2CPX042229R9999 8/41
ZX2036 2CPX042797R9999 8/21
ZX2036 2CPX042797R9999 8/41
ZX2040 2CPX042533R9999 8/28
ZX2040 2CPX042533R9999 8/45
ZX2041 2CPX042534R9999 8/28
ZX2041 2CPX042534R9999 8/45
ZX2042 2CPX042535R9999 8/28
ZX2042 2CPX042535R9999 8/45
ZX2043 2CPX042536R9999 8/28
ZX2044 2CPX042537R9999 8/28
ZX2045 2CPX042804R9999 8/28
ZX2046 2CPX042538R9999 8/23
ZX2047 2CPX042539R9999 8/23
ZX2048 2CPX042540R9999 8/23
ZX2049 2CPX042541R9999 8/23
ZX2050 2CPX042542R9999 8/23
ZX2051 2CPX042798R9999 8/23
ZX2052 2CPX042543R9999 8/28
ZX2053 2CPX042544R9999 8/28
ZX2054 2CPX042545R9999 8/28
ZX2055 2CPX042546R9999 8/28
ZX2056 2CPX042547R9999 8/28
ZX2057 2CPX042805R9999 8/28
ZX2058 2CPX042548R9999 8/28

ZX158P10 2CPX062723R9999 10/7
ZX172 2CPX060232R9999 8/93
ZX172 2CPX060232R9999 10/6
ZX172 2CPX060232R9999 10/7
ZX172P10 2CPX062724R9999 8/93
ZX172P10 2CPX062724R9999 10/6
ZX172P10 2CPX062724R9999 10/7
ZX173 2CPX044020R9999 10/14
ZX173P10 2CPX062104R9999 10/14
ZX174 2CPX044021R9999 10/14
ZX174P10 2CPX062105R9999 10/14
ZX175 2CPX044022R9999 10/14
ZX175P10 2CPX062106R9999 10/14
ZX176 2CPX044023R9999 10/14
ZX176P10 2CPX062107R9999 10/14
ZX177 2CPX044025R9999 10/14
ZX177P10 2CPX062108R9999 10/14
ZX178 2CPX044027R9999 10/14
ZX178P10 2CPX062109R9999 10/14
ZX180 2CPX044026R9999 10/14
ZX180P10 2CPX062110R9999 10/14
ZX181 2CPX044035R9999 10/15
ZX181P10 2CPX062111R9999 10/15
ZX182 2CPX044036R9999 10/15
ZX182P10 2CPX062112R9999 10/15
ZX183 2CPX044037R9999 10/15
ZX183P10 2CPX062113R9999 10/15
ZX184 2CPX044038R9999 10/15
ZX184P10 2CPX062114R9999 10/15
ZX186 2CPX044040R9999 10/15
ZX186P10 2CPX062115R9999 10/15
ZX188 2CPX044042R9999 10/15
ZX188P10 2CPX062116R9999 10/15
ZX190 2CPX044153R9999 10/15
ZX192 2CPX044028R9999 10/10
ZX192 2CPX044028R9999 10/10
ZX192P10 2CPX062117R9999 10/10
ZX192P10 2CPX062117R9999 10/10
ZX193 2CPX044029R9999 10/10
ZX193P10 2CPX062118R9999 10/10
ZX194 2CPX044030R9999 10/10
ZX194P10 2CPX062119R9999 10/10
ZX195 2CPX060240R9999 10/16
ZX196 2CPX060241R9999 10/16
ZX197 2CPX060242R9999 10/11
ZX197 2CPX060242R9999 10/16
ZX197P10 2CPX062120R9999 10/11
ZX197P10 2CPX062120R9999 10/16
ZX198 2CPX060243R9999 10/11
ZX198 2CPX060243R9999 10/16
ZX198P10 2CPX062121R9999 10/11
ZX198P10 2CPX062121R9999 10/16
ZX199 2CPX060244R9999 10/16
ZX199P10 2CPX062122R9999 10/16
ZX200 2CPX060245R9999 10/16
ZX2001 2CPX042200R9999 8/19
ZX2002 2CPX042201R9999 8/19
ZX2002 2CPX042201R9999 8/39
ZX2003 2CPX042202R9999 8/19
ZX2003 2CPX042202R9999 8/39
ZX2004 2CPX042203R9999 8/19
ZX2004 2CPX042203R9999 8/39
ZX2005 2CPX042204R9999 8/19
ZX2005 2CPX042204R9999 8/39
ZX2006 2CPX042792R9999 8/19
ZX2006 2CPX042792R9999 8/39
ZX2007 2CPX042205R9999 8/19
ZX2008 2CPX042206R9999 8/19
ZX2008 2CPX042206R9999 8/39
ZX2009 2CPX042207R9999 8/19
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ZX2059 2CPX042549R9999 8/28
ZX2060 2CPX042550R9999 8/28
ZX2061 2CPX042551R9999 8/28
ZX2062 2CPX042552R9999 8/28
ZX2063 2CPX042806R9999 8/28
ZX2064 2CPX042553R9999 8/23
ZX2065 2CPX042554R9999 8/23
ZX2066 2CPX042555R9999 8/23
ZX2067 2CPX042556R9999 8/23
ZX2068 2CPX042557R9999 8/23
ZX2069 2CPX042799R9999 8/23
ZX206P4 2CPX062491R9999 3/4
ZX2070 2CPX042558R9999 8/28
ZX2071 2CPX042559R9999 8/28
ZX2072 2CPX042560R9999 8/28
ZX2073 2CPX042561R9999 8/28
ZX2074 2CPX042562R9999 8/28
ZX2075 2CPX042807R9999 8/28
ZX2076 2CPX042563R9999 8/28
ZX2077 2CPX042564R9999 8/28
ZX2078 2CPX042565R9999 8/28
ZX2079 2CPX042566R9999 8/28
ZX2080 2CPX042567R9999 8/28
ZX2081 2CPX042808R9999 8/28
ZX2082 2CPX042568R9999 8/25
ZX2083 2CPX042569R9999 8/25
ZX2084 2CPX042570R9999 8/25
ZX2085 2CPX042571R9999 8/25
ZX2086 2CPX042572R9999 8/25
ZX2087 2CPX042803R9999 8/25
ZX2088 2CPX042573R9999 8/64
ZX2089 2CPX042574R9999 8/64
ZX209 2CPX060629R9999 10/15
ZX2090 2CPX042575R9999 8/64
ZX2091 2CPX042576R9999 8/64
ZX2092 2CPX042577R9999 8/64
ZX2094 2CPX042578R9999 8/61
ZX2095 2CPX042579R9999 8/61
ZX2096 2CPX042580R9999 8/61
ZX2097 2CPX042581R9999 8/61
ZX2098 2CPX042582R9999 8/61
ZX21 2CPX039021R9999 2/29
ZX21 2CPX039021R9999 8/83
ZX210 2CPX060630R9999 10/15
ZX2100 2CPX042583R9999 8/64
ZX2101 2CPX042584R9999 8/64
ZX2102 2CPX042585R9999 8/64
ZX2103 2CPX042586R9999 8/64
ZX2104 2CPX042587R9999 8/64
ZX2106 2CPX042588R9999 8/64
ZX2107 2CPX042589R9999 8/64
ZX2108 2CPX042590R9999 8/64
ZX2109 2CPX042591R9999 8/64
ZX210P10 2CPX062126R9999 10/15
ZX211 2CPX060631R9999 10/15
ZX2110 2CPX042592R9999 8/64
ZX2112 2CPX042593R9999 8/61
ZX2113 2CPX042594R9999 8/61
ZX2114 2CPX042595R9999 8/61
ZX2115 2CPX042596R9999 8/61
ZX2116 2CPX042597R9999 8/61
ZX2118 2CPX042598R9999 8/64
ZX2119 2CPX042599R9999 8/64
ZX211P10 2CPX062127R9999 10/15
ZX212 2CPX060632R9999 10/15
ZX2120 2CPX042600R9999 8/64
ZX2121 2CPX042601R9999 8/64
ZX2122 2CPX042602R9999 8/64
ZX2124 2CPX042603R9999 8/64
ZX2125 2CPX042604R9999 8/64

ZX2126 2CPX042605R9999 8/64
ZX2127 2CPX042606R9999 8/64
ZX2128 2CPX042607R9999 8/64
ZX212P10 2CPX062128R9999 10/15
ZX213 2CPX060633R9999 10/15
ZX2130 2CPX042608R9999 8/63
ZX2131 2CPX042609R9999 8/63
ZX2132 2CPX042610R9999 8/63
ZX2133 2CPX042611R9999 8/63
ZX2134 2CPX042612R9999 8/63
ZX213P10 2CPX062129R9999 10/15
ZX214 2CPX060634R9999 10/15
ZX214P10 2CPX062130R9999 10/15
ZX219P10 2CPX060637R9999 10/15
ZX219P250 2CPX062659R9999 10/15
ZX21P30 2CPX062554R9999 8/83
ZX22 2CPX039022R9999 2/29
ZX22 2CPX039022R9999 8/83
ZX221P2 2CPX062492R9999 6/41
ZX221P40 2CPX062557R9999 6/41
ZX2224 2CPX042630R9999 8/52
ZX2225 2CPX042631R9999 8/52
ZX2226 2CPX042632R9999 8/52
ZX2227 2CPX042633R9999 8/52
ZX2228 2CPX042634R9999 8/52
ZX2229 2CPX042635R9999 8/52
ZX222P2 2CPX062493R9999 6/41
ZX222P40 2CPX062558R9999 6/41
ZX2230 2CPX042636R9999 8/54
ZX2230 2CPX042636R9999 8/56
ZX2231 2CPX042637R9999 8/54
ZX2231 2CPX042637R9999 8/56
ZX2232 2CPX042638R9999 8/54
ZX2232 2CPX042638R9999 8/56
ZX2233 2CPX042639R9999 8/54
ZX2233 2CPX042639R9999 8/56
ZX2234 2CPX042640R9999 8/54
ZX2234 2CPX042640R9999 8/56
ZX2235 2CPX042641R9999 8/54
ZX2235 2CPX042641R9999 8/56
ZX2236 2CPX042642R9999 8/53
ZX2237 2CPX042643R9999 8/53
ZX2238 2CPX042644R9999 8/53
ZX2239 2CPX042645R9999 8/53
ZX2240 2CPX042646R9999 8/53
ZX2241 2CPX042647R9999 8/53
ZX2242 2CPX042648R9999 8/54
ZX2242 2CPX042648R9999 8/56
ZX2243 2CPX042649R9999 8/54
ZX2243 2CPX042649R9999 8/56
ZX2244 2CPX042650R9999 8/54
ZX2244 2CPX042650R9999 8/56
ZX2245 2CPX042651R9999 8/54
ZX2245 2CPX042651R9999 8/56
ZX2246 2CPX042652R9999 8/54
ZX2246 2CPX042652R9999 8/56
ZX2247 2CPX042653R9999 8/54
ZX2247 2CPX042653R9999 8/56
ZX2248 2CPX042654R9999 8/53
ZX2249 2CPX042655R9999 8/53
ZX2250 2CPX042656R9999 8/53
ZX2251 2CPX042657R9999 8/53
ZX2252 2CPX042658R9999 8/53
ZX2253 2CPX042659R9999 8/53
ZX2254 2CPX042660R9999 8/55
ZX2255 2CPX042661R9999 8/55
ZX2256 2CPX042662R9999 8/55
ZX2257 2CPX042663R9999 8/55
ZX2258 2CPX042664R9999 8/55
ZX2259 2CPX042665R9999 8/55

ZX226P10 2CPX062494R9999 6/41
ZX226P10 2CPX062494R9999 8/95
ZX227P10 2CPX062495R9999 6/41
ZX227P10 2CPX062495R9999 8/95
ZX228P10 2CPX062496R9999 6/41
ZX228P10 2CPX062496R9999 8/95
ZX229P10 2CPX062497R9999 6/41
ZX229P10 2CPX062497R9999 8/95
ZX22P30 2CPX062555R9999 8/83
ZX230P10 2CPX062498R9999 6/41
ZX230P10 2CPX062498R9999 8/95
ZX231P10 2CPX062499R9999 6/41
ZX231P10 2CPX062499R9999 8/95
ZX2324 2CPX042714R9999 8/52
ZX2325 2CPX042715R9999 8/52
ZX2326 2CPX042716R9999 8/52
ZX2327 2CPX042717R9999 8/52
ZX2328 2CPX042718R9999 8/52
ZX2329 2CPX042719R9999 8/52
ZX232P10 2CPX062500R9999 6/41
ZX232P10 2CPX062500R9999 8/95
ZX2330 2CPX042720R9999 8/54
ZX2330 2CPX042720R9999 8/56
ZX2331 2CPX042721R9999 8/54
ZX2331 2CPX042721R9999 8/56
ZX2332 2CPX042722R9999 8/54
ZX2332 2CPX042722R9999 8/56
ZX2333 2CPX042723R9999 8/54
ZX2333 2CPX042723R9999 8/56
ZX2334 2CPX042724R9999 8/54
ZX2334 2CPX042724R9999 8/56
ZX2335 2CPX042725R9999 8/54
ZX2335 2CPX042725R9999 8/56
ZX2336 2CPX042726R9999 8/53
ZX2337 2CPX042727R9999 8/53
ZX2338 2CPX042728R9999 8/53
ZX2339 2CPX042729R9999 8/53
ZX233P10 2CPX062501R9999 6/41
ZX233P10 2CPX062501R9999 8/95
ZX2340 2CPX042730R9999 8/53
ZX2341 2CPX042731R9999 8/53
ZX2342 2CPX042732R9999 8/54
ZX2342 2CPX042732R9999 8/56
ZX2343 2CPX042733R9999 8/54
ZX2343 2CPX042733R9999 8/56
ZX2344 2CPX042734R9999 8/54
ZX2344 2CPX042734R9999 8/56
ZX2345 2CPX042735R9999 8/54
ZX2345 2CPX042735R9999 8/56
ZX2346 2CPX042736R9999 8/54
ZX2346 2CPX042736R9999 8/56
ZX2347 2CPX042737R9999 8/54
ZX2347 2CPX042737R9999 8/56
ZX2348 2CPX042738R9999 8/53
ZX2348 2CPX042738R9999 8/55
ZX2349 2CPX042739R9999 8/53
ZX2349 2CPX042739R9999 8/55
ZX234P10 2CPX062502R9999 6/41
ZX234P10 2CPX062502R9999 8/95
ZX234P10 2CPX062502R9999 10/15
ZX2350 2CPX042740R9999 8/53
ZX2350 2CPX042740R9999 8/55
ZX2351 2CPX042741R9999 8/53
ZX2351 2CPX042741R9999 8/55
ZX2352 2CPX042742R9999 8/53
ZX2352 2CPX042742R9999 8/55
ZX2353 2CPX042743R9999 8/53
ZX2353 2CPX042743R9999 8/55
ZX235P10 2CPX062639R9999 6/41
ZX235P10 2CPX062639R9999 8/95
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ZX24 2CPX068538R9999 8/91
ZX2404 2CPX042786R9999 8/54
ZX2404 2CPX042786R9999 8/56
ZX2405 2CPX042787R9999 8/52
ZX2406 2CPX042788R9999 8/54
ZX2406 2CPX042788R9999 8/56
ZX2407 2CPX042789R9999 8/53
ZX2408 2CPX042790R9999 8/53
ZX2408 2CPX042790R9999 8/55
ZX248P10 2CPX062509R9999 6/41
ZX248P10 2CPX062509R9999 8/95
ZX249P10 2CPX062510R9999 6/41
ZX249P10 2CPX062510R9999 8/95
ZX25 2CPX068539R9999 8/91
ZX2500 2CPX042877R9999 8/29
ZX2501 2CPX042878R9999 8/29
ZX2502 2CPX042879R9999 8/29
ZX2503 2CPX042880R9999 8/29
ZX2504 2CPX042881R9999 8/29
ZX2505 2CPX042882R9999 8/29
ZX2506 2CPX042883R9999 8/29
ZX2507 2CPX042884R9999 8/29
ZX2508 2CPX042885R9999 8/29
ZX2509 2CPX042886R9999 8/29
ZX250P10 2CPX062511R9999 6/41
ZX250P10 2CPX062511R9999 8/95
ZX252P10 2CPX062512R9999 6/41
ZX254P10 2CPX062513R9999 6/41
ZX255P10 2CPX062514R9999 6/41
ZX256P10 2CPX062515R9999 8/95
ZX257P20 2CPX068588R9999 8/96
ZX258P10 2CPX062516R9999 8/96
ZX259P20 2CPX068589R9999 8/96
ZX26 2CPX068540R9999 8/91
ZX260P10 2CPX062517R9999 8/96
ZX261P10 2CPX062518R9999 8/96
ZX262P10 2CPX062519R9999 6/41
ZX263P10 2CPX062520R9999 6/41
ZX263P10 2CPX062520R9999 8/96
ZX264P10 2CPX062521R9999 6/41
ZX264P10 2CPX062521R9999 8/96
ZX265P10 2CPX062522R9999 6/41
ZX265P10 2CPX062522R9999 8/96
ZX270P10 2CPX062527R9999 8/96
ZX273P4 2CPX064153R9999 8/96
ZX283P10 2CPX060281R9999 8/96
ZX285P10 2CPX062533R9999 10/11
ZX285P10 2CPX062533R9999 10/16
ZX287P10 2CPX061180R9999 1/23
ZX287P10 2CPX061180R9999 2/25
ZX29 2CPX061178R9999 1/23
ZX29 2CPX061178R9999 2/25
ZX290P10 2CPX062536R9999 10/11
ZX290P10 2CPX062536R9999 10/16
ZX295P10 2CPX062539R9999 10/11
ZX295P10 2CPX062539R9999 10/16
ZX297P10 2CPX062541R9999 6/42
ZX297P10 2CPX062541R9999 6/43
ZX297P10 2CPX062541R9999 8/89
ZX298P10 2CPX062542R9999 8/89
ZX299P10 2CPX060639R9999 8/89
ZX2P2 2CPX062489R9999 10/6
ZX304 2CPX060294R9999 8/91
ZX305 2CPX060295R9999 8/91
ZX31 2CPX039031R9999 8/89
ZX31P10 2CPX062480R9999 8/89
ZX321LR 2CPX064160R9999 8/85
ZX322 2CPX064159R9999 8/87
ZX333 2CPX064163R9999 8/87
ZX334 2CPX064166R9999 8/85

ZX402 2CPX061402R9999 2/30
ZX402 2CPX061402R9999 8/92
ZX402 2CPX061402R9999 10/18
ZX403 2CPX061403R9999 8/92
ZX403 2CPX061403R9999 10/18
ZX404 2CPX061404R9999 8/92
ZX404 2CPX061404R9999 10/18
ZX405 2CPX061405R9999 8/92
ZX405 2CPX061405R9999 10/18
ZX406 2CPX061406R9999 8/92
ZX406 2CPX061406R9999 10/18
ZX407 2CPX061407R9999 8/92
ZX407 2CPX061407R9999 10/18
ZX408 2CPX061408R9999 8/92
ZX408 2CPX061408R9999 10/18
ZX409 2CPX061409R9999 8/92
ZX409 2CPX061409R9999 10/18
ZX40P10 2CPX062135R9999 10/9
ZX40P10 2CPX062135R9999 10/10
ZX41 2CPX060215R9999 10/9
ZX41 2CPX060215R9999 10/10
ZX410 2CPX061410R9999 8/92
ZX410 2CPX061410R9999 10/18
ZX411 2CPX061411R9999 8/92
ZX411 2CPX061411R9999 10/18
ZX412 2CPX061412R9999 8/92
ZX412 2CPX061412R9999 10/19
ZX413 2CPX061413R9999 8/92
ZX413 2CPX061413R9999 10/19
ZX414 2CPX061414R9999 8/92
ZX414 2CPX061414R9999 10/19
ZX415 2CPX061415R9999 8/92
ZX415 2CPX061415R9999 10/19
ZX416 2CPX061416R9999 8/92
ZX416 2CPX061416R9999 10/19
ZX417 2CPX061417R9999 8/92
ZX417 2CPX061417R9999 10/19
ZX418 2CPX061418R9999 10/19
ZX419 2CPX061419R9999 10/19
ZX41P10 2CPX062136R9999 10/9
ZX41P10 2CPX062136R9999 10/10
ZX42 2CPX060216R9999 10/9
ZX420 2CPX061420R9999 10/19
ZX421 2CPX061421R9999 10/19
ZX422 2CPX061422R9999 10/19
ZX423 2CPX061423R9999 10/19
ZX424 2CPX061424R9999 10/19
ZX425 2CPX061425R9999 10/19
ZX426 2CPX061426R9999 10/19
ZX427 2CPX061427R9999 10/19
ZX428 2CPX061428R9999 10/19
ZX429 2CPX061429R9999 10/19
ZX42P10 2CPX062137R9999 10/9
ZX43 2CPX060217R9999 10/9
ZX43P10 2CPX062138R9999 10/9
ZX44 2CPX060218R9999 10/9
ZX440 2CPX039570R9999 2/26
ZX440 2CPX039570R9999 3/6
ZX440 2CPX039570R9999 3/19
ZX441 2CPX039571R9999 2/26
ZX441 2CPX039571R9999 3/6
ZX441 2CPX039571R9999 3/19
ZX442 2CPX039572R9999 2/26
ZX442 2CPX039572R9999 3/6
ZX442 2CPX039572R9999 3/19
ZX443 2CPX039573R9999 2/26
ZX443 2CPX039573R9999 3/6
ZX443 2CPX039573R9999 3/19
ZX444 2CPX039574R9999 3/6
ZX444 2CPX039574R9999 3/19

ZX34 2CPX039034R9999 8/89
ZX342 2CPX062661R9999 8/85
ZX343 2CPX064152R9999 8/85
ZX34P10 2CPX062481R9999 8/89
ZX35 2CPX060638R9999 8/89
ZX350 2CPX061350R9999 2/30
ZX350 2CPX061350R9999 8/92
ZX350 2CPX061350R9999 10/18
ZX351 2CPX061351R9999 8/92
ZX351 2CPX061351R9999 10/18
ZX352 2CPX061352R9999 8/92
ZX352 2CPX061352R9999 10/18
ZX353 2CPX061353R9999 8/92
ZX353 2CPX061353R9999 10/18
ZX354 2CPX061354R9999 8/92
ZX354 2CPX061354R9999 10/18
ZX355 2CPX061355R9999 8/92
ZX355 2CPX061355R9999 10/18
ZX356 2CPX061356R9999 8/92
ZX356 2CPX061356R9999 10/19
ZX357 2CPX061357R9999 8/92
ZX357 2CPX061357R9999 10/19
ZX358 2CPX061358R9999 10/19
ZX359 2CPX061359R9999 10/19
ZX36 2CPX060210R9999 10/9
ZX360 2CPX061360R9999 10/19
ZX361 2CPX061361R9999 10/19
ZX362 2CPX061362R9999 8/92
ZX362 2CPX061362R9999 10/18
ZX363 2CPX061363R9999 8/92
ZX363 2CPX061363R9999 10/18
ZX364 2CPX061364R9999 8/92
ZX364 2CPX061364R9999 10/18
ZX365 2CPX061365R9999 8/92
ZX365 2CPX061365R9999 10/18
ZX366 2CPX061366R9999 8/92
ZX366 2CPX061366R9999 10/18
ZX367 2CPX061367R9999 8/92
ZX367 2CPX061367R9999 10/18
ZX36P10 2CPX062131R9999 10/9
ZX37 2CPX060211R9999 10/9
ZX371 2CPX068076R9999 2/29
ZX371 2CPX068076R9999 8/83
ZX372P2 2CPX062544R9999 8/83
ZX374 2CPX068079R9999 2/29
ZX378P20 2CPX062547R9999 8/91
ZX379 2CPX068084R9999 8/91
ZX37P10 2CPX062132R9999 10/9
ZX38 2CPX060212R9999 10/9
ZX380 2CPX068085R9999 8/91
ZX381 2CPX068086R9999 8/91
ZX387 2CPX068092R9999 8/93
ZX387 2CPX068092R9999 10/6
ZX389 2CPX068190R9999 2/29
ZX389 2CPX068190R9999 8/83
ZX38P10 2CPX062133R9999 10/9
ZX39 2CPX060213R9999 10/9
ZX39 2CPX060213R9999 10/10
ZX390 2CPX068560R9999 8/91
ZX391 2CPX068561R9999 8/91
ZX39P10 2CPX062134R9999 10/9
ZX39P10 2CPX062134R9999 10/10
ZX40 2CPX060214R9999 10/9
ZX40 2CPX060214R9999 10/10
ZX400 2CPX061400R9999 2/30
ZX400 2CPX061400R9999 8/92
ZX400 2CPX061400R9999 10/18
ZX401 2CPX061401R9999 2/30
ZX401 2CPX061401R9999 8/92
ZX401 2CPX061401R9999 10/18
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ZX445 2CPX039575R9999 3/6
ZX445 2CPX039575R9999 3/19
ZX44P10 2CPX062139R9999 10/9
ZX454 2CPX039199R9999 3/4
ZX455 2CPX039192R9999 3/4
ZX456 2CPX039586R9999 2/26
ZX456 2CPX039586R9999 3/4
ZX456 2CPX039586R9999 3/18
ZX457 2CPX039587R9999 2/26
ZX457 2CPX039587R9999 3/4
ZX457 2CPX039587R9999 3/18
ZX458 2CPX039588R9999 2/26
ZX458 2CPX039588R9999 3/4
ZX458 2CPX039588R9999 3/18
ZX459 2CPX039589R9999 2/26
ZX459 2CPX039589R9999 3/4
ZX459 2CPX039589R9999 3/18
ZX460 2CPX039590R9999 3/4
ZX460 2CPX039590R9999 3/18
ZX461 2CPX039591R9999 3/4
ZX461 2CPX039591R9999 3/18
ZX464 2CPX039596R9999 2/29
ZX464 2CPX039596R9999 3/6
ZX469 2CPX039541R9999 8/77
ZX470 2CPX039542R9999 8/77
ZX471 2CPX039543R9999 8/77
ZX472 2CPX039544R9999 8/77
ZX473 2CPX039545R9999 8/77
ZX474 2CPX039546R9999 8/77
ZX475 2CPX039547R9999 8/77
ZX479 2CPX039549R9999 8/77
ZX480 2CPX039550R9999 8/77
ZX481 2CPX039551R9999 8/77
ZX482 2CPX039552R9999 8/77
ZX483 2CPX039553R9999 8/77
ZX484 2CPX039554R9999 8/77
ZX485 2CPX039555R9999 8/77
ZX489 2CPX039556R9999 8/77
ZX490 2CPX039557R9999 8/77
ZX491 2CPX039558R9999 8/77
ZX492 2CPX039559R9999 8/77
ZX493 2CPX039560R9999 8/77
ZX494 2CPX039561R9999 8/77
ZX495 2CPX039562R9999 8/77
ZX497 2CPX039563R9999 8/77
ZX498 2CPX039564R9999 8/77
ZX50 2CPX039050R9999 8/94
ZX50 2CPX039050R9999 10/8
ZX502 2CPX039567R9999 8/77
ZX503 2CPX039568R9999 8/77
ZX50P20 2CPX062725R9999 8/94
ZX50P20 2CPX062725R9999 10/8
ZX51 2CPX039051R9999 8/94
ZX51 2CPX039051R9999 10/8
ZX518 2CPX067805R9999 2/30
ZX518 2CPX067805R9999 8/94
ZX518 2CPX067805R9999 10/8
ZX518P10 2CPX062551R9999 2/30
ZX518P10 2CPX062551R9999 8/94
ZX518P10 2CPX062551R9999 10/8
ZX519 2CPX062687R9999 8/94
ZX519 2CPX062687R9999 10/8
ZX519P10 2CPX062686R9999 8/94
ZX519P10 2CPX062686R9999 10/8
ZX51P20 2CPX062726R9999 8/94
ZX51P20 2CPX062726R9999 10/8
ZX52 2CPX039052R9999 8/94
ZX52 2CPX039052R9999 10/8
ZX520 2CPX067861R9999 8/93
ZX520 2CPX067861R9999 10/9

ZX520P10 2CPX062552R9999 8/93
ZX520P10 2CPX062552R9999 10/9
ZX522 2CPX067909R9999 8/93
ZX522 2CPX067909R9999 10/9
ZX522P10 2CPX062553R9999 8/93
ZX522P10 2CPX062553R9999 10/9
ZX523 2CPX068553R9999 8/93
ZX52P20 2CPX062560R9999 8/94
ZX52P20 2CPX062560R9999 10/8
ZX53 2CPX039053R9999 8/94
ZX53 2CPX039053R9999 10/8
ZX53P20 2CPX062559R9999 8/94
ZX53P20 2CPX062559R9999 10/8
ZX54 2CPX039054R9999 8/94
ZX54 2CPX039054R9999 10/8
ZX54P20 2CPX062727R9999 8/94
ZX54P20 2CPX062727R9999 10/8
ZX561 2CPX068732R9999 10/8
ZX561P10 2CPX068733R9999 10/8
ZX563 2CPX068735R9999 10/8
ZX563P10 2CPX068736R9999 10/8
ZX574 2CPX068781R9999 8/91
ZX579 2CPX044031R9999 10/14
ZX579P10 2CPX062140R9999 10/14
ZX580 2CPX044032R9999 10/14
ZX580P10 2CPX062141R9999 10/14
ZX605 2CPX067776R9999 8/90
ZX606 2CPX067777R9999 8/90
ZX607 2CPX064154R9999 8/90
ZX638 2CPX021823R9999 10/12
ZX638P20 2CPX021824R9999 10/12
ZX640 2CPX046077R9999 10/12
ZX640P20 2CPX062142R9999 10/12
ZX641 2CPX046078R9999 10/12
ZX641P20 2CPX062143R9999 10/12
ZX642 2CPX046079R9999 10/12
ZX642P20 2CPX062144R9999 10/12
ZX643 2CPX046080R9999 10/12
ZX643P20 2CPX062145R9999 10/12
ZX644 2CPX046081R9999 10/12
ZX644P20 2CPX046600R9999 10/12
ZX645 2CPX046082R9999 10/12
ZX645P20 2CPX046601R9999 10/12
ZX646 2CPX046083R9999 10/12
ZX646P20 2CPX046602R9999 10/12
ZX647 2CPX046084R9999 10/12
ZX647P20 2CPX046603R9999 10/12
ZX650 2CPX046087R9999 10/13
ZX650P10 2CPX062146R9999 10/13
ZX651 2CPX046088R9999 10/13
ZX651P10 2CPX062147R9999 10/13
ZX652 2CPX046089R9999 10/13
ZX652P10 2CPX062148R9999 10/13
ZX653 2CPX046090R9999 10/13
ZX653P10 2CPX062149R9999 10/13
ZX654 2CPX046091R9999 10/13
ZX654P10 2CPX062150R9999 10/13
ZX655 2CPX046092R9999 10/13
ZX655P10 2CPX062151R9999 10/13
ZX656 2CPX046093R9999 10/13
ZX656P20 2CPX046302R9999 10/13
ZX657 2CPX046094R9999 10/13
ZX657P20 2CPX046303R9999 10/13
ZX658P10 2CPX046095R9999 6/38
ZX659P10 2CPX046096R9999 6/38
ZX660P10 2CPX046097R9999 6/38
ZX661P10 2CPX046098R9999 6/38
ZX662P10 2CPX046249R9999 6/38
ZX664 2CPX046086R9999 10/13
ZX66P4 2CPX062562R9999 8/79

ZX66P4 2CPX062562R9999 8/125
ZX66P50 2CPX068614R9999 8/79
ZX66P50 2CPX068614R9999 8/125
ZX69 2CPX039069R9999 2/28
ZX69 2CPX039069R9999 8/51
ZX69 2CPX039069R9999 8/75
ZX70 2CPX039070R9999 2/28
ZX70 2CPX039070R9999 8/51
ZX70 2CPX039070R9999 8/75
ZX71 2CPX039071R9999 2/28
ZX71 2CPX039071R9999 8/75
ZX72 2CPX039072R9999 2/28
ZX72 2CPX039072R9999 8/51
ZX72 2CPX039072R9999 8/75
ZX73 2CPX039073R9999 2/28
ZX73 2CPX039073R9999 8/75
ZX74 2CPX039074R9999 8/75
ZX75 2CPX039075R9999 8/75
ZX810 2CPX010675R9999 8/76
ZX811 2CPX010676R9999 8/76
ZX812 2CPX010677R9999 8/76
ZX813 2CPX010678R9999 8/76
ZX814 2CPX010679R9999 8/76
ZX815 2CPX010680R9999 8/76
ZX816 2CPX010681R9999 8/76
ZX817 2CPX010682R9999 8/76
ZX820 2CPX010683R9999 8/76
ZX821 2CPX010684R9999 8/76
ZX822 2CPX010685R9999 8/76
ZX823 2CPX010686R9999 8/76
ZX824 2CPX010687R9999 8/76
ZX825 2CPX010688R9999 8/76
ZX826 2CPX010689R9999 8/76
ZX827 2CPX010690R9999 8/76
ZX830 2CPX010691R9999 8/76
ZX831 2CPX010692R9999 8/76
ZX832 2CPX010693R9999 8/76
ZX833 2CPX010694R9999 8/76
ZX834 2CPX010695R9999 8/76
ZX835 2CPX010696R9999 8/76
ZX836 2CPX010697R9999 8/76
ZX837 2CPX010698R9999 8/76
ZX840 2CPX010699R9999 8/76
ZX841 2CPX010700R9999 8/76
ZX842 2CPX010701R9999 8/76
ZX86 2CPX039086R9999 8/75
ZX87 2CPX039087R9999 8/75
ZX95P2 2CPX062638R9999 10/6
ZXM1001 2CPX041480R9999 8/24
ZXM1001 2CPX041480R9999 8/27
ZXM1002 2CPX041481R9999 8/24
ZXM1002 2CPX041481R9999 8/27
ZXM1003 2CPX041482R9999 8/24
ZXM1003 2CPX041482R9999 8/27
ZXM1004 2CPX041483R9999 8/24
ZXM1004 2CPX041483R9999 8/27
ZXM1005 2CPX041484R9999 8/24
ZXM1005 2CPX041484R9999 8/27
ZXM1006 2CPX042822R9999 8/24
ZXM1006 2CPX042822R9999 8/27
ZXM1013 2CPX041492R9999 8/24
ZXM1013 2CPX041492R9999 8/27
ZXM1014 2CPX041493R9999 8/24
ZXM1014 2CPX041493R9999 8/27
ZXM1015 2CPX041494R9999 8/24
ZXM1015 2CPX041494R9999 8/27
ZXM1016 2CPX041495R9999 8/24
ZXM1016 2CPX041495R9999 8/27
ZXM1017 2CPX041496R9999 8/24
ZXM1017 2CPX041496R9999 8/27
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ZXM1018 2CPX042823R9999 8/24
ZXM1018 2CPX042823R9999 8/27
ZXM1019 2CPX041498R9999 8/24
ZXM1019 2CPX041498R9999 8/27
ZXM1020 2CPX041499R9999 8/24
ZXM1020 2CPX041499R9999 8/27
ZXM1021 2CPX041500R9999 8/24
ZXM1021 2CPX041500R9999 8/27
ZXM1022 2CPX041501R9999 8/24
ZXM1022 2CPX041501R9999 8/27
ZXM1023 2CPX041502R9999 8/24
ZXM1023 2CPX041502R9999 8/27
ZXM1024 2CPX042824R9999 8/24
ZXM1024 2CPX042824R9999 8/27
ZXM1032 2CPX041511R9999 8/44
ZXM1032 2CPX041511R9999 8/70
ZXM1032 2CPX041511R9999 8/70
ZXM1033 2CPX041512R9999 8/44
ZXM1033 2CPX041512R9999 8/70
ZXM1033 2CPX041512R9999 8/70
ZXM1034 2CPX041513R9999 8/44
ZXM1034 2CPX041513R9999 8/70
ZXM1034 2CPX041513R9999 8/70
ZXM1035 2CPX041514R9999 8/44
ZXM1035 2CPX041514R9999 8/70
ZXM1035 2CPX041514R9999 8/70
ZXM1040 2CPX041516R9999 8/58
ZXM1040 2CPX041516R9999 8/66
ZXM1040 2CPX041516R9999 8/67
ZXM1041 2CPX041517R9999 8/58
ZXM1041 2CPX041517R9999 8/66
ZXM1041 2CPX041517R9999 8/67
ZXM1042 2CPX041518R9999 8/58
ZXM1042 2CPX041518R9999 8/66
ZXM1042 2CPX041518R9999 8/67
ZXM1043 2CPX041519R9999 8/58
ZXM1043 2CPX041519R9999 8/66
ZXM1043 2CPX041519R9999 8/67
ZXM1044 2CPX041520R9999 8/58
ZXM1044 2CPX041520R9999 8/66
ZXM1044 2CPX041520R9999 8/67
ZXM1046 2CPX041522R9999 8/58
ZXM1046 2CPX041522R9999 8/67
ZXM1047 2CPX041523R9999 8/58
ZXM1047 2CPX041523R9999 8/67
ZXM1048 2CPX041524R9999 8/58
ZXM1048 2CPX041524R9999 8/67
ZXM1049 2CPX041525R9999 8/58
ZXM1049 2CPX041525R9999 8/67
ZXM1050 2CPX041526R9999 8/58
ZXM1050 2CPX041526R9999 8/67
ZXM1052 2CPX041528R9999 8/58
ZXM1052 2CPX041528R9999 8/66
ZXM1053 2CPX041529R9999 8/58
ZXM1053 2CPX041529R9999 8/66
ZXM1054 2CPX041530R9999 8/58
ZXM1054 2CPX041530R9999 8/66
ZXM1055 2CPX041531R9999 8/58
ZXM1055 2CPX041531R9999 8/66
ZXM1056 2CPX041532R9999 8/58
ZXM1056 2CPX041532R9999 8/66
ZXM1058 2CPX041534R9999 8/59
ZXM1058 2CPX041534R9999 8/62
ZXM1058 2CPX041534R9999 8/66
ZXM1059 2CPX041535R9999 8/59
ZXM1059 2CPX041535R9999 8/62
ZXM1059 2CPX041535R9999 8/66
ZXM1060 2CPX041536R9999 8/59
ZXM1060 2CPX041536R9999 8/62
ZXM1060 2CPX041536R9999 8/66

ZXM1093 2CPX041565R9999 8/58
ZXM1093 2CPX041565R9999 8/61
ZXM1093 2CPX041565R9999 8/65
ZXM1093 2CPX041565R9999 8/66
ZXM1094 2CPX041566R9999 8/58
ZXM1094 2CPX041566R9999 8/61
ZXM1094 2CPX041566R9999 8/65
ZXM1094 2CPX041566R9999 8/66
ZXM1095 2CPX041567R9999 8/58
ZXM1095 2CPX041567R9999 8/61
ZXM1095 2CPX041567R9999 8/65
ZXM1095 2CPX041567R9999 8/66
ZXM1096 2CPX041568R9999 8/58
ZXM1096 2CPX041568R9999 8/61
ZXM1096 2CPX041568R9999 8/65
ZXM1096 2CPX041568R9999 8/66
ZXM1098 2CPX041570R9999 8/59
ZXM1098 2CPX041570R9999 8/62
ZXM1098 2CPX041570R9999 8/65
ZXM1098 2CPX041570R9999 8/66
ZXM1099 2CPX041571R9999 8/59
ZXM1099 2CPX041571R9999 8/62
ZXM1099 2CPX041571R9999 8/65
ZXM1099 2CPX041571R9999 8/66
ZXM1100 2CPX041572R9999 8/59
ZXM1100 2CPX041572R9999 8/62
ZXM1100 2CPX041572R9999 8/65
ZXM1100 2CPX041572R9999 8/66
ZXM1101 2CPX041573R9999 8/59
ZXM1101 2CPX041573R9999 8/62
ZXM1101 2CPX041573R9999 8/65
ZXM1101 2CPX041573R9999 8/66
ZXM1102 2CPX041574R9999 8/59
ZXM1102 2CPX041574R9999 8/62
ZXM1102 2CPX041574R9999 8/65
ZXM1102 2CPX041574R9999 8/66
ZXM1104 2CPX041576R9999 8/59
ZXM1104 2CPX041576R9999 8/63
ZXM1104 2CPX041576R9999 8/65
ZXM1104 2CPX041576R9999 8/68
ZXM1105 2CPX041577R9999 8/59
ZXM1105 2CPX041577R9999 8/63
ZXM1105 2CPX041577R9999 8/65
ZXM1105 2CPX041577R9999 8/68
ZXM1106 2CPX041578R9999 8/59
ZXM1106 2CPX041578R9999 8/63
ZXM1106 2CPX041578R9999 8/65
ZXM1106 2CPX041578R9999 8/68
ZXM1107 2CPX041579R9999 8/59
ZXM1107 2CPX041579R9999 8/63
ZXM1107 2CPX041579R9999 8/65
ZXM1107 2CPX041579R9999 8/68
ZXM1108 2CPX041580R9999 8/59
ZXM1108 2CPX041580R9999 8/63
ZXM1108 2CPX041580R9999 8/65
ZXM1108 2CPX041580R9999 8/68
ZXM1110 2CPX041582R9999 8/60
ZXM1110 2CPX041582R9999 8/68
ZXM1111 2CPX041583R9999 8/60
ZXM1111 2CPX041583R9999 8/68
ZXM1112 2CPX041584R9999 8/60
ZXM1112 2CPX041584R9999 8/68
ZXM1113 2CPX041585R9999 8/60
ZXM1113 2CPX041585R9999 8/68
ZXM1114 2CPX041586R9999 8/60
ZXM1114 2CPX041586R9999 8/68
ZXM1120 2CPX041588R9999 8/41
ZXM1120 2CPX041588R9999 8/43
ZXM1121 2CPX041589R9999 8/41
ZXM1121 2CPX041589R9999 8/43

ZXM1061 2CPX041537R9999 8/59
ZXM1061 2CPX041537R9999 8/62
ZXM1061 2CPX041537R9999 8/66
ZXM1062 2CPX041538R9999 8/59
ZXM1062 2CPX041538R9999 8/62
ZXM1062 2CPX041538R9999 8/66
ZXM1064 2CPX041540R9999 8/59
ZXM1064 2CPX041540R9999 8/68
ZXM1065 2CPX041541R9999 8/59
ZXM1065 2CPX041541R9999 8/68
ZXM1066 2CPX041542R9999 8/59
ZXM1066 2CPX041542R9999 8/68
ZXM1067 2CPX041543R9999 8/59
ZXM1067 2CPX041543R9999 8/68
ZXM1068 2CPX041544R9999 8/59
ZXM1068 2CPX041544R9999 8/68
ZXM1070 2CPX041546R9999 8/60
ZXM1070 2CPX041546R9999 8/68
ZXM1071 2CPX041547R9999 8/60
ZXM1071 2CPX041547R9999 8/68
ZXM1072 2CPX041548R9999 8/60
ZXM1072 2CPX041548R9999 8/68
ZXM1073 2CPX041549R9999 8/60
ZXM1073 2CPX041549R9999 8/68
ZXM1074 2CPX041550R9999 8/60
ZXM1074 2CPX041550R9999 8/68
ZXM1080 2CPX041552R9999 8/58
ZXM1080 2CPX041552R9999 8/61
ZXM1080 2CPX041552R9999 8/65
ZXM1080 2CPX041552R9999 8/66
ZXM1080 2CPX041552R9999 8/67
ZXM1081 2CPX041553R9999 8/58
ZXM1081 2CPX041553R9999 8/61
ZXM1081 2CPX041553R9999 8/65
ZXM1081 2CPX041553R9999 8/66
ZXM1081 2CPX041553R9999 8/67
ZXM1082 2CPX041554R9999 8/58
ZXM1082 2CPX041554R9999 8/61
ZXM1082 2CPX041554R9999 8/65
ZXM1082 2CPX041554R9999 8/66
ZXM1082 2CPX041554R9999 8/67
ZXM1083 2CPX041555R9999 8/58
ZXM1083 2CPX041555R9999 8/61
ZXM1083 2CPX041555R9999 8/65
ZXM1083 2CPX041555R9999 8/66
ZXM1083 2CPX041555R9999 8/67
ZXM1084 2CPX041556R9999 8/58
ZXM1084 2CPX041556R9999 8/61
ZXM1084 2CPX041556R9999 8/65
ZXM1084 2CPX041556R9999 8/66
ZXM1084 2CPX041556R9999 8/67
ZXM1086 2CPX041558R9999 8/58
ZXM1086 2CPX041558R9999 8/65
ZXM1086 2CPX041558R9999 8/67
ZXM1087 2CPX041559R9999 8/58
ZXM1087 2CPX041559R9999 8/65
ZXM1087 2CPX041559R9999 8/67
ZXM1088 2CPX041560R9999 8/58
ZXM1088 2CPX041560R9999 8/65
ZXM1088 2CPX041560R9999 8/67
ZXM1089 2CPX041561R9999 8/58
ZXM1089 2CPX041561R9999 8/65
ZXM1089 2CPX041561R9999 8/67
ZXM1090 2CPX041562R9999 8/58
ZXM1090 2CPX041562R9999 8/65
ZXM1090 2CPX041562R9999 8/67
ZXM1092 2CPX041564R9999 8/58
ZXM1092 2CPX041564R9999 8/61
ZXM1092 2CPX041564R9999 8/65
ZXM1092 2CPX041564R9999 8/66
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ZXM1122 2CPX041590R9999 8/41
ZXM1122 2CPX041590R9999 8/43
ZXM1123 2CPX041591R9999 8/41
ZXM1123 2CPX041591R9999 8/43
ZXM1124 2CPX041592R9999 8/41
ZXM1124 2CPX041592R9999 8/43
ZXM1125 2CPX042831R9999 8/41
ZXM1125 2CPX042831R9999 8/43
ZXM1126 2CPX041594R9999 8/41
ZXM1126 2CPX041594R9999 8/43
ZXM1127 2CPX041595R9999 8/41
ZXM1127 2CPX041595R9999 8/43
ZXM1128 2CPX041596R9999 8/41
ZXM1128 2CPX041596R9999 8/43
ZXM1129 2CPX041597R9999 8/41
ZXM1129 2CPX041597R9999 8/43
ZXM1130 2CPX041598R9999 8/41
ZXM1130 2CPX041598R9999 8/43
ZXM1131 2CPX042832R9999 8/41
ZXM1131 2CPX042832R9999 8/43
ZXM1135 2CPX041600R9999 8/69
ZXM1136 2CPX041601R9999 8/69
ZXM1137 2CPX041602R9999 8/69
ZXM1138 2CPX041603R9999 8/69
ZXM1139 2CPX041604R9999 8/69
ZXM1141 2CPX041606R9999 8/69
ZXM1142 2CPX041607R9999 8/69
ZXM1143 2CPX041608R9999 8/69
ZXM1144 2CPX041609R9999 8/69
ZXM1145 2CPX041610R9999 8/69
ZXM1150 2CPX041612R9999 8/69
ZXM1151 2CPX041613R9999 8/69
ZXM1152 2CPX041614R9999 8/69
ZXM1153 2CPX041615R9999 8/69
ZXM1154 2CPX041616R9999 8/69
ZXM1156 2CPX041618R9999 8/69
ZXM1157 2CPX041619R9999 8/69
ZXM1158 2CPX041620R9999 8/69
ZXM1159 2CPX041621R9999 8/69
ZXM1160 2CPX041622R9999 8/69
ZXM1170 2CPX042348R9999 8/41
ZXM1170 2CPX042348R9999 8/68
ZXM1171 2CPX042349R9999 8/41
ZXM1171 2CPX042349R9999 8/68
ZXM1172 2CPX042350R9999 8/41
ZXM1172 2CPX042350R9999 8/68
ZXM1176 2CPX042351R9999 8/41
ZXM1176 2CPX042351R9999 8/68
ZXM1177 2CPX042352R9999 8/41
ZXM1177 2CPX042352R9999 8/68
ZXM1178 2CPX042353R9999 8/41
ZXM1178 2CPX042353R9999 8/68
ZXM2001 2CPX042300R9999 8/19
ZXM2002 2CPX042301R9999 8/19
ZXM2002 2CPX042301R9999 8/37
ZXM2002 2CPX042301R9999 8/39
ZXM2003 2CPX042302R9999 8/19
ZXM2003 2CPX042302R9999 8/37
ZXM2003 2CPX042302R9999 8/39
ZXM2004 2CPX042303R9999 8/19
ZXM2004 2CPX042303R9999 8/37
ZXM2004 2CPX042303R9999 8/39
ZXM2005 2CPX042304R9999 8/19
ZXM2005 2CPX042304R9999 8/37
ZXM2005 2CPX042304R9999 8/39
ZXM2006 2CPX042814R9999 8/19
ZXM2006 2CPX042814R9999 8/37
ZXM2006 2CPX042814R9999 8/39
ZXM2007 2CPX042305R9999 8/19
ZXM2008 2CPX042306R9999 8/19

ZXM2008 2CPX042306R9999 8/37
ZXM2008 2CPX042306R9999 8/39
ZXM2009 2CPX042307R9999 8/19
ZXM2009 2CPX042307R9999 8/37
ZXM2009 2CPX042307R9999 8/39
ZXM2010 2CPX042308R9999 8/19
ZXM2010 2CPX042308R9999 8/37
ZXM2010 2CPX042308R9999 8/39
ZXM2011 2CPX042309R9999 8/19
ZXM2011 2CPX042309R9999 8/37
ZXM2011 2CPX042309R9999 8/39
ZXM2012 2CPX042815R9999 8/19
ZXM2012 2CPX042815R9999 8/37
ZXM2012 2CPX042815R9999 8/39
ZXM2013 2CPX042310R9999 8/19
ZXM2014 2CPX042311R9999 8/19
ZXM2015 2CPX042312R9999 8/19
ZXM2016 2CPX042313R9999 8/19
ZXM2017 2CPX042314R9999 8/19
ZXM2018 2CPX042816R9999 8/19
ZXM2019 2CPX042315R9999 8/20
ZXM2020 2CPX042316R9999 8/20
ZXM2021 2CPX042317R9999 8/20
ZXM2022 2CPX042318R9999 8/20
ZXM2023 2CPX042319R9999 8/20
ZXM2024 2CPX042817R9999 8/20
ZXM2025 2CPX042320R9999 8/20
ZXM2025 2CPX042320R9999 8/41
ZXM2026 2CPX042321R9999 8/20
ZXM2026 2CPX042321R9999 8/41
ZXM2027 2CPX042322R9999 8/20
ZXM2027 2CPX042322R9999 8/41
ZXM2028 2CPX042323R9999 8/20
ZXM2028 2CPX042323R9999 8/41
ZXM2029 2CPX042324R9999 8/20
ZXM2029 2CPX042324R9999 8/41
ZXM2030 2CPX042818R9999 8/20
ZXM2030 2CPX042818R9999 8/41
ZXM2031 2CPX042325R9999 8/21
ZXM2031 2CPX042325R9999 8/41
ZXM2032 2CPX042326R9999 8/21
ZXM2032 2CPX042326R9999 8/41
ZXM2033 2CPX042327R9999 8/21
ZXM2033 2CPX042327R9999 8/41
ZXM2034 2CPX042328R9999 8/21
ZXM2034 2CPX042328R9999 8/41
ZXM2035 2CPX042329R9999 8/21
ZXM2035 2CPX042329R9999 8/41
ZXM2036 2CPX042819R9999 8/21
ZXM2036 2CPX042819R9999 8/41
ZXM2040 2CPX042453R9999 8/28
ZXM2040 2CPX042453R9999 8/45
ZXM2041 2CPX042454R9999 8/28
ZXM2041 2CPX042454R9999 8/45
ZXM2042 2CPX042455R9999 8/28
ZXM2042 2CPX042455R9999 8/45
ZXM2043 2CPX042456R9999 8/28
ZXM2044 2CPX042457R9999 8/28
ZXM2045 2CPX042826R9999 8/28
ZXM2046 2CPX042458R9999 8/23
ZXM2047 2CPX042459R9999 8/23
ZXM2048 2CPX042460R9999 8/23
ZXM2049 2CPX042461R9999 8/23
ZXM2050 2CPX042462R9999 8/23
ZXM2051 2CPX042820R9999 8/23
ZXM2052 2CPX042463R9999 8/28
ZXM2053 2CPX042464R9999 8/28
ZXM2054 2CPX042465R9999 8/28
ZXM2055 2CPX042466R9999 8/28
ZXM2056 2CPX042467R9999 8/28

ZXM2057 2CPX042827R9999 8/28
ZXM2058 2CPX042468R9999 8/28
ZXM2059 2CPX042469R9999 8/28
ZXM2060 2CPX042470R9999 8/28
ZXM2061 2CPX042471R9999 8/28
ZXM2062 2CPX042472R9999 8/28
ZXM2063 2CPX042828R9999 8/28
ZXM2064 2CPX042473R9999 8/23
ZXM2065 2CPX042474R9999 8/23
ZXM2066 2CPX042475R9999 8/23
ZXM2067 2CPX042476R9999 8/23
ZXM2068 2CPX042477R9999 8/23
ZXM2069 2CPX042821R9999 8/23
ZXM2070 2CPX042478R9999 8/28
ZXM2071 2CPX042479R9999 8/28
ZXM2072 2CPX042480R9999 8/28
ZXM2073 2CPX042481R9999 8/28
ZXM2074 2CPX042482R9999 8/28
ZXM2075 2CPX042829R9999 8/28
ZXM2076 2CPX042483R9999 8/28
ZXM2077 2CPX042484R9999 8/28
ZXM2078 2CPX042485R9999 8/28
ZXM2079 2CPX042486R9999 8/28
ZXM2080 2CPX042487R9999 8/28
ZXM2081 2CPX042830R9999 8/28
ZXM2082 2CPX042488R9999 8/25
ZXM2083 2CPX042489R9999 8/25
ZXM2084 2CPX042490R9999 8/25
ZXM2085 2CPX042491R9999 8/25
ZXM2086 2CPX042492R9999 8/25
ZXM2087 2CPX042825R9999 8/25
ZXM2088 2CPX042493R9999 8/64
ZXM2089 2CPX042494R9999 8/64
ZXM2090 2CPX042495R9999 8/64
ZXM2091 2CPX042496R9999 8/64
ZXM2092 2CPX042497R9999 8/64
ZXM2094 2CPX042498R9999 8/61
ZXM2095 2CPX042499R9999 8/61
ZXM2096 2CPX042500R9999 8/61
ZXM2097 2CPX042501R9999 8/61
ZXM2098 2CPX042502R9999 8/61
ZXM2100 2CPX042503R9999 8/64
ZXM2101 2CPX042504R9999 8/64
ZXM2102 2CPX042505R9999 8/64
ZXM2103 2CPX042506R9999 8/64
ZXM2104 2CPX042507R9999 8/64
ZXM2106 2CPX042508R9999 8/64
ZXM2107 2CPX042509R9999 8/64
ZXM2108 2CPX042510R9999 8/64
ZXM2109 2CPX042511R9999 8/64
ZXM2110 2CPX042512R9999 8/64
ZXM2112 2CPX042513R9999 8/61
ZXM2113 2CPX042514R9999 8/61
ZXM2114 2CPX042515R9999 8/61
ZXM2115 2CPX042516R9999 8/61
ZXM2116 2CPX042517R9999 8/61
ZXM2118 2CPX042518R9999 8/64
ZXM2119 2CPX042519R9999 8/64
ZXM2120 2CPX042520R9999 8/64
ZXM2121 2CPX042521R9999 8/64
ZXM2122 2CPX042522R9999 8/64
ZXM2124 2CPX042523R9999 8/64
ZXM2125 2CPX042524R9999 8/64
ZXM2126 2CPX042525R9999 8/64
ZXM2127 2CPX042526R9999 8/64
ZXM2128 2CPX042527R9999 8/64
ZXM2130 2CPX042528R9999 8/63
ZXM2131 2CPX042529R9999 8/63
ZXM2132 2CPX042530R9999 8/63
ZXM2133 2CPX042531R9999 8/63
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ZXM2134 2CPX042532R9999 8/63
ZXM2224 2CPX042672R9999 8/52
ZXM2225 2CPX042673R9999 8/52
ZXM2226 2CPX042674R9999 8/52
ZXM2227 2CPX042675R9999 8/52
ZXM2228 2CPX042676R9999 8/52
ZXM2229 2CPX042677R9999 8/52
ZXM2230 2CPX042678R9999 8/54
ZXM2230 2CPX042678R9999 8/56
ZXM2231 2CPX042679R9999 8/54
ZXM2231 2CPX042679R9999 8/56
ZXM2232 2CPX042680R9999 8/54
ZXM2232 2CPX042680R9999 8/56
ZXM2233 2CPX042681R9999 8/54
ZXM2233 2CPX042681R9999 8/56
ZXM2234 2CPX042682R9999 8/54
ZXM2234 2CPX042682R9999 8/56
ZXM2235 2CPX042683R9999 8/54
ZXM2235 2CPX042683R9999 8/56
ZXM2236 2CPX042684R9999 8/53
ZXM2237 2CPX042685R9999 8/53
ZXM2238 2CPX042686R9999 8/53
ZXM2239 2CPX042687R9999 8/53
ZXM2240 2CPX042688R9999 8/53
ZXM2241 2CPX042689R9999 8/53
ZXM2242 2CPX042690R9999 8/54
ZXM2242 2CPX042690R9999 8/56
ZXM2243 2CPX042691R9999 8/54
ZXM2243 2CPX042691R9999 8/56
ZXM2244 2CPX042692R9999 8/54
ZXM2244 2CPX042692R9999 8/56
ZXM2245 2CPX042693R9999 8/54
ZXM2245 2CPX042693R9999 8/56
ZXM2246 2CPX042694R9999 8/54
ZXM2246 2CPX042694R9999 8/56
ZXM2247 2CPX042695R9999 8/54
ZXM2247 2CPX042695R9999 8/56
ZXM2248 2CPX042696R9999 8/53
ZXM2249 2CPX042697R9999 8/53
ZXM2250 2CPX042698R9999 8/53
ZXM2251 2CPX042699R9999 8/53
ZXM2252 2CPX042700R9999 8/53
ZXM2253 2CPX042701R9999 8/53
ZXM2254 2CPX042702R9999 8/55
ZXM2255 2CPX042703R9999 8/55
ZXM2256 2CPX042704R9999 8/55
ZXM2257 2CPX042705R9999 8/55
ZXM2258 2CPX042706R9999 8/55
ZXM2259 2CPX042707R9999 8/55
ZXM2324 2CPX042750R9999 8/52
ZXM2325 2CPX042751R9999 8/52
ZXM2326 2CPX042752R9999 8/52
ZXM2327 2CPX042753R9999 8/52
ZXM2328 2CPX042754R9999 8/52
ZXM2329 2CPX042755R9999 8/52
ZXM2330 2CPX042756R9999 8/54
ZXM2330 2CPX042756R9999 8/56
ZXM2331 2CPX042757R9999 8/54
ZXM2331 2CPX042757R9999 8/56
ZXM2332 2CPX042758R9999 8/54
ZXM2332 2CPX042758R9999 8/56
ZXM2333 2CPX042759R9999 8/54
ZXM2333 2CPX042759R9999 8/56
ZXM2334 2CPX042760R9999 8/54
ZXM2334 2CPX042760R9999 8/56
ZXM2335 2CPX042761R9999 8/54
ZXM2335 2CPX042761R9999 8/56
ZXM2336 2CPX042762R9999 8/53
ZXM2337 2CPX042763R9999 8/53
ZXM2338 2CPX042764R9999 8/53

ZXM2339 2CPX042765R9999 8/53
ZXM2340 2CPX042766R9999 8/53
ZXM2341 2CPX042767R9999 8/53
ZXM2342 2CPX042768R9999 8/54
ZXM2342 2CPX042768R9999 8/56
ZXM2343 2CPX042769R9999 8/54
ZXM2343 2CPX042769R9999 8/56
ZXM2344 2CPX042770R9999 8/54
ZXM2344 2CPX042770R9999 8/56
ZXM2345 2CPX042771R9999 8/54
ZXM2345 2CPX042771R9999 8/56
ZXM2346 2CPX042772R9999 8/54
ZXM2346 2CPX042772R9999 8/56
ZXM2347 2CPX042773R9999 8/54
ZXM2347 2CPX042773R9999 8/56
ZXM2348 2CPX042774R9999 8/53
ZXM2348 2CPX042774R9999 8/55
ZXM2349 2CPX042775R9999 8/53
ZXM2349 2CPX042775R9999 8/55
ZXM2350 2CPX042776R9999 8/53
ZXM2350 2CPX042776R9999 8/55
ZXM2351 2CPX042777R9999 8/53
ZXM2351 2CPX042777R9999 8/55
ZXM2352 2CPX042778R9999 8/53
ZXM2352 2CPX042778R9999 8/55
ZXM2353 2CPX042779R9999 8/53
ZXM2353 2CPX042779R9999 8/55
ZXM2500 2CPX042867R9999 8/29
ZXM2501 2CPX042868R9999 8/29
ZXM2502 2CPX042869R9999 8/29
ZXM2503 2CPX042870R9999 8/29
ZXM2504 2CPX042871R9999 8/29
ZXM2505 2CPX042872R9999 8/29
ZXM2506 2CPX042873R9999 8/29
ZXM2507 2CPX042874R9999 8/29
ZXM2508 2CPX042875R9999 8/29
ZXM2509 2CPX042876R9999 8/29
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Więcej informacji

ABB Contact Center
tel.: +48 22 22 37 777
e-mail: kontakt@pl.abb.com

ABB Sp. z o.o.
Siedziba Spółki
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

www.abb.pl

ABB zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian 
technicznych bądź modyfikacji zawartości niniejszego 
dokumentu bez uprzedniego powiadamiania.
W przypadku zamówień obowiązywać będą 
uzgodnione warunki. ABB Sp. z o.o. nie ponosi żadnej 
odpowiedzialności za potencjalne błędy lub możliwe 
braki informacji w tym dokumencie.

Zastrzegamy wszelkie prawa do niniejszego dokumentu 
i jego tematyki oraz zawartych w nim zdjęć i ilustracji.
Jakiekolwiek kopiowanie, ujawnianie stronom trzecim 
lub wykorzystanie jego zawartości w części lub w całości 
bez uzyskania uprzednio pisemnej zgody ABB Sp. z o.o. 
jest zabronione.

© Copyright 2014 ABB
Wszelkie prawa zastrzeżone
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