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—
I N DU LUX V LUCHTROUTE V ER LI CHTI NG EN - A A N DU I D I NG

Robuust genoeg voor de fabriek – strak genoeg voor 
op kantoor. Roestvrijstalen armaturen met eenvoudig te 
onderhouden uitschuifbare modules, die zelfs bij 
extreme omstandigheden stof- en waterbestendig zijn. 
Deze duurzame, gemakkelijk te installeren LED-verlichting 
geeft perfect de weg naar veiligheid aan. Indulux: 
versterkt omgevingen met industrieel design.

—
I N DU LUX V LUCHTROUTE V ER LI CHTI NG EN - A A N DU I D I NG

Robuust genoeg voor de fabriek – strak genoeg voor 
op kantoor. Roestvrijstalen armaturen met eenvoudig te 
onderhouden uitschuifbare modules, die zelfs bij 
extreme omstandigheden stof- en waterbestendig zijn. 
Deze duurzame, gemakkelijk te installeren LED-verlichting 
geeft perfect de weg naar veiligheid aan. Indulux: 
versterkt omgevingen met industrieel design.

—
I N DU LUX V LUCHTROUTE V ER LI CHTI NG EN - A A N DU I D I NG

Robuust genoeg voor de fabriek – strak genoeg voor 
op kantoor. Roestvrijstalen armaturen met eenvoudig te 
onderhouden uitschuifbare modules, die zelfs bij 
extreme omstandigheden stof- en waterbestendig zijn. 
Deze duurzame, gemakkelijk te installeren LED-verlichting 
geeft perfect de weg naar veiligheid aan. Indulux: 
versterkt omgevingen met industrieel design.



—
Indulux
Industrieel & design

—
Indulux 
Eenvoudig te 
installeren
Flexibiliteit in montage Roestvrijstalen oplossing 

bestendig tegen stof 
en water (IP68)

Eenvoudig onderhoud met de 
uitschuifbare module

—
Indulux Betrouwbaar 
in extreme 
omstandigheden

—
Indulux 
Versnel uw projecten

—
Indulux
Easy to install
Mounting, wiring and
expanding flexibility Stainless steel solution

resisting dust & water (IP68)
Rapid maintenance with
sliding electronic base module

—
Indulux  
Reliable in extreme 
conditions

—
Indulux
Speed up your 
projects

—
Indulux
Einfache Installation
Flexibel bei Montage 
und Verkabelung Staub- und wasserdichte 

Edelstahllösung (IP68)

Schnelle Wartung durch 
Einschubmodul

—
Indulux Zuverlässig 
unter extremen 
Bedingungen

—
Indulux
Zeitersparnis

—
Indulux 
Facile à installer
Montage, câblage et 
augmentation de la flexibilité Solution en acier 

inoxydable, 304L

Une installation et une 
maintenance rapide grâce 
à un électronique 
facilement accessible

—
Indulux 
Fiable dans des 
conditions extrêmes

—
Indulux 
Accélérez vos projets 

—
Indulux 
Facile à installer
Montage, câblage et 
augmentation de la flexibilité Solution en acier inoxydable, 

résistante à la poussière et à 
l'eau (IP68)

Une maintenance rapide grâce 
à un électronique 
facilement accessible

—
Indulux 
Fiable dans des 
conditions extrêmes

—
Indulux 
Accélérez vos 
projets 
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* 316L roestvrijstaal
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—
Indulux vluchtroute-aanduiding
Industrieel & design

Indulux vluchtroute-aanduiding
• Eenvoudig te installeren 

Flexibiliteit in montage
• Betrouwbaar in extreme omstandigheden 

Roestvrijstalen oplossing bestendig  
tegen stof en water (IP68)

• Versnel uw projecten 
Eenvoudig onderhoud met de  
uitschuifbare module

Type Art. Nr Lichtbron
       

 Uitvoering Voeding nood Lumen VA/W continu VA/W nood 

IND 1X4A/3/ZT/LED 11120402 1x LED 4W      200 lm  3.5W / 7,5VA 1,8W / 4,5VA

IND 2X4A/3/ZT/LED/DZ* 11120403 2x LED 4W 400 lm 7W /15 VA 3,9 W / 9 VA

IND 1X4/HF/LED 11120200 1x LED 4W    230V~=  400 lm  6,5W / 7VA 6,5W / 7VA

IND 2X4/HF/LED/DZ* 11120201 2x LED 4W 230V~= 800 lm 13 W / 14VA 13 W / 14VA

IND 1X4/24/LED 11120300 1x LED 4W 24V~= 350 lm  6,5W / 6,5VA 6,5W / 6,5VA

IND 2X4/24/LED/DZ* 11120301 2x LED 4W  24V~= 700 lm 13 W / 13VA 13 W / 13VA

* Dubbelzijdige vluchtroute-aanduiding.                                                                                                                                                                                                           Opties:               = /FLX              = /CIS

—
Armatuur
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220mm
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Ø20mm
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m
m

Ø108mm
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—
Pictogrammen

Pictogramfolies Art. Nr

            PF 202/51 12220251

            PF 202/52 12220252 

            PF 202/53 12220253    

            PF 202/58 12220258      

            PF 202/50 12220250

* Bij dubbelzijdige toepassing extra pictogram bestellen.  

—
Accessoires

Type Art. Nr

Set van 2 sierkappen ter afsluiting van de buis                                    102601K 

Stickers Art. Nr

            TS 202/51 12520251  

            TS 202/52 12520252

            TS 202/53 12520253

            TS 202/58 12520258 

            TS 202/50 12520250
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—
Indulux vluchtrouteverlichting
Industrieel & design

Indulux vluchtrouteverlichting
• Eenvoudig te installeren 

Flexibiliteit in montage
• Betrouwbaar in extreme omstandigheden 

Roestvrijstalen oplossing bestendig  
tegen stof en water (IP68)

• Versnel uw projecten 
Eenvoudig onderhoud met de  
uitschuifbare module

220mm

398mm

Ø20mm
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Ø108mm

37mm

—
Armatuur

Type Art. Nr Lichtbron
       

 Uitvoering Voeding nood Lumen VA/W continu VA/W nood 

IND 1X4A/3/ZT/LED 11120402 1x LED 4W      200 lm  3.5W / 7,5VA 1,8W / 4,5VA

IND 1X4/HF/LED 11120200 1x LED 4W 230V~= 400 lm 6,5W / 7VA 6,5W / 7VA

IND 1X4/24/LED 11120300 1x LED 4W  24V~= 350 lm 6,5W / 6,5VA 6,5W / 6,5VA

  Opties:               = /FLX              = /CIS

—
Accessoires

Type Art. Nr

Set van 2 sierkappen ter afsluiting van de buis                                    102601K 



—
Indulux
Spacingtabellen

—
IND 1X4A/3/ZT/LED - 1 lux    

—
IND 1X4/HF/LED - 1 lux      

Spacingtabellen

Ya

Xa
Yb

Xb

—
IND 1X4/24/LED - 1 lux        

h (m) Ya
 

Yb
       
 Xa Xb

2.0 3.67 9.36 3.04 7.52

2.5 3.85 10.03 3.27 8.25

3.0 3.96 10.52 3.41 8.83

3.5 3.98 10.89 3.49 9.27

4.0 3.95 11.13 3.50 9.59

4.5 3.83 11.26 3.43 9.80

5.0 3.64 11.29 3.30 9.93

5.5 3.37 11.22 3.09 9.95

6.0 3.00 11.05 2.77 9.88

6.5 2.47 10.77 2.31 9.71

7.0 1.65 10.39 1.60 9.44

h (m) Ya
 

Yb
       
 Xa Xb

2.0 4.69 11.81 3.74 9.03

2.5 5.02 12.72 4.10 10.06

3.0 5.26 13.50 4.39 10.91

3.5 5.43 14.15 4.61 11.62

4.0 5.55 14.66 4.77 12.23

4.5 5.62 15.09 4.88 12.74

5.0 5.63 15.43 4.94 13.16

5.5 5.60 15.68 4.95 13.48

6.0 5.51 15.84 4.92 13.73

6.5 5.37 15.94 4.83 13.91

7.0 5.18 15.97 4.69 14.04

7.5 4.94 15.93 4.50 14.08

8.0 4.62 15.82 4.24 14.06

8.5 4.23 15.63 3.91 13.97

9.0 3.72 15.36 3.47 13.82

9.5 3.04 15.01 2.89 13.59

10.0 2.07 14.61 2.07 13.29

h (m) Ya
 

Yb
       
 Xa Xb

2.0 4.48 11.30 3.60 8.73

2.5 4.78 12.16 3.94 9.70

3.0 5.00 12.90 4.20 10.50

3.5 5.14 13.48 4.39 11.16

4.0 5.24 13.95 4.52 11.72

4.5 5.27 14.32 4.61 12.17

5.0 5.25 14.60 4.63 12.52

5.5 5.18 14.79 4.61 12.79

6.0 5.05 14.90 4.53 12.99

6.5 4.87 14.94 4.41 13.12

7.0 4.63 14.90 4.21 13.17

7.5 4.31 14.79 3.96 13.15

8.0 3.91 14.60 3.62 13.06

8.5 3.38 14.32 3.16 12.89

9.0 2.67 13.95 2.55 12.65

9.5 1.51 13.54 1.61 12.32
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