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ABB, Electrification business, leverer produkter og
Izsnlnger til bade lav- og mellomspenningsanlegg,
som sikrer en mer palitelig kraftforsyning til hele
den elektriske verdikjeden, fra
transformatorstasjon til sluttbruker.

Vi har en produktportefglje med ti-talls tusen
produkter, noe som gjar det mulig a tilby
lasninger som benyttes i alt fra sma leiligheter og
boliger, industri- og naeringsbygg, til bater,
oljeplattformer og infrastruktur som for
eksempel tunneler. Vi leverer med andre ord alt
du trenger av lav- og mellom-spenningsprodukter
fra energiselskaper til siste stikkontakt.
Produktkvalitet, -bredde og kompetanse er vare
viktigste fokusomrader.

Ta gjerne kontakt med din gr053|stforb|ndelse eller din ABB
salgskontakt om du gnsker a bestille eller har spgrsmal.



Fleksibelt, sikkert og baerekraftig
Finn produktinnformasjon pa abbprodukter.no
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abbprodukter.no
Smart sgkemotor for lavspenningsprodukter fra ABB Electrification Norway

Sekemotoren forenkler leting etter ABB lavspenningsprodukter,
websider, og & finne FDV, og teknisk dokumentasjon. Valgte produkter
kan skrives ut som Excelfil, som PDF-samledokument, eller sendes som
e-postforespersel til din grossistforbindelse, ABB eller valgfri kontakt.

Smart sekemotor

KX - RoomTouch®

Slik bruker du sekemotoren

1. Naviger i produktgrupper via venstremeny og/eller bilde-knapper
2. Sek: Benytt el.nummer, ABB Idnr, varetekst eller fritekst
3. Flernummersgk: Tast inn et eller im inn flere elnr.
under hverandre og finn mange produkter pa en gang
4. Filterspk: Tilgjengelig fra niva 2 i produkthierarkiet. Sek etter
produkter ved a klikke pa enskede verdier (Ant. poler, Amp etc.)

Her er noe av det du kan du gjere:
1. Sorter pradukter ved & bruke piltastene ved kolonneoverskriftene
2. Fa utvidet produktinformasjon, ved 4 klikke pa bilde, tekster,
red pil til hayre, som:
- Tekniske spesifikasjoner
- ETIM-data

- Tilbehgr, alternative produkter og erstatningsprodukter

- FDV-dokumenter, brukermanualer, malskisser, sertifikater, videoer og linker til web-sider

! For mer

3. Legg utvalgte produkter i "Handlevogn" og herfra kan du: info. benytt
- Eksportere produktliste til Excelfil -

- Send forespersel til grossist, ABB kundeservice eller valgfri kontakt 0"!

- Generere et samledokument/PDF-fil med valgte produkter med egendefinert for- og spkemotoren” i

bakside toppmenyen.

ABB Electrification Norway AS
Telefon: 24 16 54 00 A“ E= HB

E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com




Hvem gj@r hva i ABB Electrification Norway?
Ledere, fagspesialist, markedsfgring og salg

Selgere: Hovednummer kundeservice

Hjelper deg med priser, avtaler, tilbud og tekniske Lavspenningsprodukter:

spgrsmal. TIf: 24 16 54 00

Produktspesialister: E-post: automasjonsprodukter@no.abb.com
Hjelper deg med tyngre tekniske spgrsmal.
Kundeservice:

Hjelper deg med bestillinger, tilbud,
leveringstider og tekniske spgrsmal.
Service

Hjelper med produktservice.

Lavspenningsprodukter, Everk:
TIf: 22 87 20 00
E-post: kabelskap@no.abb.com

Ggran Salomonsen Deniz Aluc Christian Myhre-Nielsen Christopher Fisher
goran.salomonsen@ deniz.aluc@ christian.myhre christopher .fisher@
Commercial Leader Lederfor Leder for Smart Building Leder
QBBkElgctrlflcatllon N(%r%Nay gmgg Eg\lzl\;jelp iSi%jonene Ercl)duktertll :(undeservice duk
arkeds- og salgssjef for ol (e]e] avspenningsprodukter
Distribution Solutions 92600993 416 9% 75\: 98405126

9576 74 40

Frode Haugen

frode.haugen@

Salgsleder og
gmentansvarllg Everk,

Jgrgen Mandt
Pettersen
jorgen.pettersen@
Salgs- og serviceleder

Manuel Carreno
manuel.carreno@
Salgsleder, distributgrer,
kjeder, installatgrer,

Rune Nyheim
rune.nyheim@

Leder for Smart Power
produkter til OEM,

Trygve Sundgot
trygve.sundgot@
Salgsleder segmenter,
strategiske kunder,

elskap S|kr|ngsbrytere mm UPS, energilagring tavlebyggere og OEM tavlebyggere, industri tavlebyggere og OEM
91 71 91148776 452808 Segmentansvarlig Segmentansvarlig
infrastruktur og tunnel marine
90056931 91824550
Teknisk fagspesialist Salg Norge

Markedsfaring

Magne Holdhus Fredrik Aandal
magne.holdhus@ fredrik.aandal@

Britt Monica Wold @ien

Gudveig Jacobsen
Britt-monica.wold-oien@

gudveig jacobsen@ Eivind Kirkgen Bere

eivind.kirkoen-bere@

Vern, normer og Vern, normer og Marketing Specialist Distributarer UPS sal
Prosjekter prosjekter Markedsfaring, Web, SoMe, kjeder og installatarer 959249 64
91390702 906226 80 Messer, markedsmateriell mm. Prosjektleveranser

99579079 92297963

Salg Midt- og Nord-Norge Salg Sg@r- og Vest-Norge

Jorgen Tresselt lversen Torstein Grgtteland

Hans Jgrgen Berg Trond Harald Asheim Andre Logvdal Odd Magne Ulstein

hansgJ rgen.berg@ trond-harald.asheim@ andre.lovdal@ jorgen.iversen@ torstein.grotteland@ odd.ulstein@

Tavlebyggere, OEM, Distributarer, Tavlebyggere og OEM Distributarer, Distributarer, Tavlebyggere og OEM

bygg bO|I% installatgrer, Segmentansvarlig installatgrer, |nsta||atﬂrer, Segmentansvarlig
bygg bolig %ua og food & bev. bygg, bolig % % boli infrastruktur og tunnel
48109 96 36 807707 90686062 9 739 90834486



Hvem gjar hva i ABB Electrification Norway?
Salg, produktspesialister, kundeservice, og service

Salg @st-Norge

Bjern Jacobsen Didrik Nilsen

bjorn.jacobsen@ didrik.nilsen@
Tavlebyggere, OEM,  Distributarer,
bygg, boli installatarer,
41%% 308 bygg, bolig
93250304

|/
Jan Hugo V. Simonsen Jostein Nilsen

jan.simonsen@ jostein.nilsen@

Distributgrer, avlebyggere
installatgrer, og OEM
bygg, bolig. 48 921444
Tavler m/ tilbehgr

41725423

Produktspesialister Smart Building

Christian Eklind
christian.eklind@

Arne Kvernbakken
arne.kvernbakken@

Byggautomasjon, DIN-modulzere
KNX produkter
97699574 95867179

Produktspesialister
Smart Power

it
)
Trond Henriksen
Trond.henriksen@
Startapparater
40629577

Torbjgrn Harsund
torba(orn.harsund@
Effektbrytere (luft),

vern
98 0756 29

Kundeservice

Magdalena Bylina
magdalena.bylina@
Ordrebehandling
22872000

Tom Heggum
tom.heggum@
Kundeservice
90112548

Salg Norge Everk

Bjorn Erik Breekkan Roger Skarsem

bjorn-erik.brakkan@  roger.skarsem@
st og Finnmark Midt

90 26 66 00 9006 41 88

I\

Hans Sgrholt
hans.sorholt@
Installasjons-
produkter
free@home,
porttelefon
45472530

@rnulf Dingum
ornulf.dingum@
Skap og kapslinger
93052274

Kundeservice

¥ N
Alexandra Hagen

alexandra.hagen@ (
Returer, reklamasjoner, Teknisk support,

Eirik Olavsen
eirik.olavsen@

forespgrslermm
22872000

Kundeservice Everk

Helene Helberg
kabelskap@
Kundeservice
Kabelska&) og Kabeldon
22872000

Lars Eirik Salte Tor Edvard Roll
Lars-eirik.salte@ Tor-edvard.roll@
Sar @st og Nord
91619315 46 889287

] g Ordrebehan
prosjekter og tilbud 24 16 52 37
2872000

Haakon Hamre
haakon.hamre@
Byggautomasjon

K
91533531

Frode Rgnning
frode.ronmncﬂ_@

ing

gA £ B
Tom Anders Eidslott
tom-anders.eidslott@
Byggautomasjon

48110501

Nils Ulvevadet
nils.ulvevadet@

Rolf Noremsaune

/d

rolf.noremsaune@

Tavlebyggere og OEM Mykstartere,
UMC100

Segmentansvarlig
datasenter, sykehus
90690136

Segmentansvarlig
industri
9915 96 83

Produktspesialister Smart Power

Rolf Noremsaune
rolf.noremsaune@
Mykstartere,
UMC100
Segmentansvarlig
Industri

9915 96 83

Havar Solberg
Havar.solberg@
UPS -salgs- og
serviceordre

og innkjgp
4064 4410

Service

Didrik Hysing
didrik.hysingl@
UPS service
46448810

Steffen Andre Skurdal

steffen-andre.skurdal@
Effektbrytere (kompakt),

vern
92911089

Kristin Venstad
kristin.venstad@
Ordrebehandling
99527786

Thomas Burud
Thomas.burud@
UPS service
970384 22

Salg/Produktspesialister Everk + Kabeldon

Arne Bjarn Lia

arne-bjl?rn.lia@
Kabels

skap, sikrings-
brytere, -lister,
SL tavler

90 60 26 89

ap, inntaks-

A

Bernt-Rune Jore
bernt-rune.jore@
Euromold, utendgrs-
materiell og sikringer
99575533

Frode Haugen
frode.haugen@
Salgsleder og
segmentansvarlig
Everk, kabelskap,
sikringsbrytere mm.
91711940

Lars Lidstrém
lars.lidstroem@
Innkjgp
22874758

Trond Levskeid
tLrond.Iovs_keidb@

avspenningsbrytere
99 72pQG 57

|

MortenKleiva
morten.kleiva@
Sikringsbrytere og
Kabelskap
Kabeldon

9774 17 65
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Installasjonsprodukter
Smartbokser nybygg

Vare smartbokser er spesialtilpasset for norske installasjoner med flexirer, 6 stk. 16 mm og 2 stk. 20 mm innfestninger i hver boks.
Den rgde avstandsringen gjar at boks aldri vil komme utenfor den ferdige veggplaten. Ved bruk av dobbel gips (24 mm) fiernes
denne. I tillegg er det mulig & dra festeringen ut, etter & ha lgsnet skruer og vingemutter inne i boksen, til gnsket hgyde (opptil 13
mm). Skal 2 eller flere bokser monteres sammen, sa skyves boksene sammen med integrerte skjgtestykker, som er pa alle sidene i
boksen. Smartboksene oppfyller naturligvis standardkravene til installasjonsmateriell, er produsert i halogenfritt materiale, og
oppfyller glgdetradtesten i henhold til standard IEC/EN60670:2005 (850 C).ltillegg er de godkjent for bruk i EI30/EI60
brannvegger, ved & fglge bruksanvisningen som ligger pa var hjemmeside.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
1220000 2TKA00002402 Smartboks veggboks AU80 80/80
1220001 2TKA00002541 Smartboks veggboks med stenderfeste AU80.2 60/60
1220004 2TKA00003222 Smartboks veggboks 1,5AU81 30/30
1220005 2TKA00003223 Smartboks veggboks 1,5med stenderfeste AU81.2 25/25
Tilbehar

1220003 2TKA00003692 Smartboks stuss 2x16+2x16/20mm AN8.4 20/20
1220002 2TKA00003691 Smartboks skjgtestykke c/c 85 100mm K-20mm AS8.3 50/50
1220079 2TKA001715G1 Avstandsstykke bak 12mm hgyde, AS27.12 50/50

1220078 2TKA001714G1 Avstandsstykke bak 25mm hayde, AS27 50/50
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Installasjonsprodukter
Rehab bokser

Spar tid og penger med en av markedets beste rehab boks for ettermontering i bestdende vegger. Mange innebygde muligheter
gjer dem enkle & montere. Kan benyttes til enkel, dobbel eller trippel gipsvegg, beregnet for 16/20mm k-rgr eller kabler. Unik
justerbar teleskopring gjgr at boksen kan utvides fra 54 til 70mm. Strekkavlaster for kabler gjogres via integrert stripsfeste i boks
nar dette er ngdvendig. Skalto eller flere bokser monteres sammen, skyves boksene enkelt sammen med integrerte skjgtestykker.
Praktiske markeringshull ibunn av boks gjgr det enkelt & markere riktig hull far boring. Beregnet for hullsag starrelse @ 73-74 mm.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

1220030 2TKA00002896 Smartboks rehab boks AUS74 60/60

1220031 2TKA00002897 Smartboks rehab boks 1.5AUS90 50/50

1
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Installasjonsprodukter

Innstgpingsbokser

1y

&

Veggboksene for innstgping er spesialdesignet for & mgte behovene i ndveerende og fremtidig betong stgpekonstruksjoner. De er

enkle & bruke og gker effektiviteten
det skal veere mulig &finne den optimale monteringsmaten.

i alle ledd i prosessen. Det finnes flere muligheter & montere veggboksene i stepeformer slik at
Boksene er kompatible med 20 og 25 mm stive plast- og fleksible rar.

Veggboksene har en innvendig justerbar monteringsring som gjgr det enkelt & justere ringen til riktig heyde etter steping. Ringen
kan trinnlgst justeres opptil 15mm i hgyden og kan justeres skjevt opptil 4 grader hvor dette er ngdvendig. Veggboksene er

tilgjengelige ito versjoner, AUB60 med hgyde 67 mm og AUB60H med hgyde 82 mm.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
1220060 2TKA00004663 Veggboks 2-lgp veggboks for innstgping 2 x 20/25 mm AUB60 50/50
1220061 2TKA00004657 Veggboks 2-lgp veggboks for innstgping, hey med stusser 2 x 20/25 mm AUB60H 42/42
Tilbehgr

1220062 2TKA00004642 Stuss for AUB betongbokser, ANN25.20 80/80
1220066 2TKA00004672 Skjatestykke for AUB betongbokser, ASN85 100/100
1220068 2TKA00004251 Avstandsbrakett for montering av bokser i betongvegger, AS101 60/60
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Installasjonsprodukter
M-list

OB DD NN RRURNED R
o oo E 3R OO0
NSNDUD DR URRFEERPFREREAER AR N

Halogenfri montasjelist for 16 stk. fleksible eller stive 16/20 mm rgr. Montasjelisten kan kuttes i kortere lengder hvor dette er
gnskelig, og det er mulig & bygge montasjelistene oppa hverandre. Universalt feste for 16/ 20 mm. fleksible og stive rar. Doble
klemmer sgrger for sikker tilkobling og retning pa rer.

Laseribber for fleksible rgr gjgr det enkelt & stramme opp rgrene. Designet slik at Iaseribben ikke pdvirker montering av stive rer.
Forsenket skruehull for enkel montering av M-list til hvilket som helst underlag. M-list er designet for bruk med ulike verktay,
inkludert spikerpistol. Skruetérn for enkel og sikker montering nér flere M-lister monteres oppad hverandre. Vanlige skruer kan
benyttes nér disse skal festes sammen.

Alt dette gjer at du far en perfekt, rask og oversiktlig montering av rgrinstallasjonen.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

1303965 2TKA00005301 M-list for 16 stk fleksible/stive 16/20mm rar 10/10

1
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Installasjonsprodukter
Skjgtemuffer

Brukes til & skjgte plastrer iinnfelte anlegg i nybygg og prefabrikkerte moduler. Muffene har fjserlds som gir en skjgt som nesten er

jevngod med et ubrutt rgr. Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21).

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
1213601 2TKA160009G1 Skjgtemuffe plast 16mm AJ16 100/100
1213602 2TKA160011G1 Skjgtemuffe plast 20mm AJ20 100/100
1213603 2TKA160012G1 Skjgtemuffe plast 25mm AJ25 50/50
1213604 2TKA160013G1 Skjgtemuffe plast 32mm AJ32 25/25
1213605 2TKA160014G1 Skjgtemuffe plast 40mm AJ40 20/20
1213606 2TKA160015G1 Skjgtemuffe plast 50mm AJ50 50/50
1213607 2TKA160006G1 Justerbar muffe 20mm AJP20 25/25




Installasjonsprodukter

Normalbend og rgrbay

15

Bestselgere 2024

ABBhar et bredt utvalg av normal- og rerbgy med forskjellige former og vinkler. Dette er hgykvalitets normal- og rgrbgy som takler

heye pakjenninger under stgping og andre krevende installasjoner. Produsert av halogenfritt

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
1218690 2TKA00004491 Normalbend 16mm halogenfri JMKL16HF 300/10
1218691 2TKA00004492 Normalbend 20mm halogenfri JMKL20HF 300/10
1218692 2TKA00004493 Normalbend 25mm halogenfri JMKL25HF 100/10
1218693 2TKA00004494 Normalbend 32mm halogenfri JMKL32HF 100/10
1218694 2TKA00004495 Normalbend 40mm halogenfri JMKL40HF 50/5
1218695 2TKA00004496 Normalbend 50mm halogenfri JMKL50HF 25/5
1218685 2TKA00004497 Rarbgy 20mm halogenfri JMKL20.1HF 100/20
1218686 2TKA00004498 Rarbgy 20mm halogenfri JMKL20.2HF 100/10
1218687 2TKA00004499 Rarbgy 20mm halogenfri JMKL20.3HF 100/20
1218688 2TKA00004500 Rerbgy 20mm halogenfri JMKL20.4HF 100/20

1
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Installasjonsprodukter
AP koblingsbokser

AP45, AP9 og AP10boksene har myke membrannipler for enkel innfering av kabler. Boksen apnes ved & presse en skrutrekker i
utsparingen i lokket og lukkes ved & presse dette pa plass uten bruk av skruer. Alle boksene kan utrustes med AP9.10 strekkavlaster
som enkelt sneppes rett inn i koblingsboksen nar dette er gnskelig. Med denne festes og sikres kabelen med strips noe som gjar

monteringen enkel og tidsbesparende.

I tillegg blir alle de fargede AP9, AP100g AP45 boksene produsert i ABB's Mission to Zero-fabrikk i Finland, Porvoo, der de benytter

resirkulert materiale, og produktproduksjonen

drives av 100 prosent fornybar energi. Fabrikken produserer ikke skadelige avgasser

og slipper ikke ut skadelige kjemikalier i naturen. Boksene som er laget av resirkulert materiale, reduserer karbonavtrykket og

sparer naturressurser, spesielt vann. De fargede AP9boksene reduserer karbonavtrykket
boks. Beerekraftig produksjon sammen med kortreist logistikk gjar koblingsboksene til et mer baerekraftig valg.

med 40 % og sparer 90 liter vann per

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
1241010 2TKA140012G1 Koblingsboks AP9 hvit 86x86x39mm P65 5/5
1241014 2TKA140014G1 Koblingsboks AP9/G gra 86x86x39mm P65 5/5
1241009 2TKA140013G1 Koblingsboks AP9M sort 86x86x39mm 5/5
1241019 2TKA00001563 Koblingsboks AP9Rrgd 86x86x39mm P65 5/5
1241018 2TKA00001564 Koblingsboks AP9Vgrgnn 86x86x39mm IP65 5/5
1241003 2TKA00005253 Koblingsboks AP45G gra 105x43x40mm 1P65 24124
1241002 2TKA00005256 Koblingsboks AP45M sort 105x43x40mm P65 24/24
1241015 2TKA140002G1 Koblingsboks AP10hvit 104x104x48mm |IP65 5/5
1241025 2TKA140003G1 Koblingsboks AP10/G gra 104x104x48mm IP65 5/5
1241001 2TKA00004261 Koblingsboks AP10Msort 104x104x48mm P65 5/5
Tilbehar

1241000 2TKA00003876 Strekkavlaster AS9.10for AP9/AP10 10/10
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Installasjonsprodukter
Jordklemmer

-

Jordingsmateriellets  stabile konstruksjon garanterer pélitelige internjordinger pa bygget og sikrer en trygg elektroinstallasjon. |
sortimentet finnes det klemmer av forskjellige starrelser for palitelig jording av rgrsystemer og armeringer.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

1262628 2TKA110008G1 Rgrklemme AM8 1/1
1262630 2TKA110009G1 Jordingsklemme 6-15mm. AM9 1/1
1262130 2TKA110001G1 Jordpotensialklemme AM11 11

1262662 2TKA110011G1 Jordingsband PP36 20/20
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Installasjonsprodukter
SAGA innfelte brytere

SAGA er mer enn en samling brytere og stikkontakter

med stilig design. De passer for ethvert interigr og kan enkelt integreres i
ABBsmarthus systemer. Det er en virkelig historie, om a fullfgre sirkelen gjennom biosirkulzere materialer og mer klimavennlig

produksjon.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

1416241 2TKA00004988 SAGA bryter linnfelt 1-pol med ramme 1061UJ-916 1/10
1416240 2TKA00005201 SAGA bryter linnfelt 1-pol med ramme 50 pk. 1061UJM-916 1/1
1416242 2TKA00004990 SAGA bryter 2innfelt 2-pol med ramme 1062UJ-916 1/10
1416248 2TKA00004992 SAGA bryter 2innfelt 2-pol med indikasjons lys, med ramme 1062UJK-916 1/10
1416243 2TKA00005010 SAGA bryter 1+1+linnfelt 1-pol+1-pol+1-pol med ramme 10631UJ-916 1/10
1416244 2TKA00005011 SAGA bryter 2+1innfelt 2-pol+1-pol med ramme 10621UJ-916 1/10
1416245 2TKA00004994 SAGA bryter 5innfelt kronevender med ramme 1065UJ-916 1/10
1416246 2TKA00005001 SAGA bryter 6 innfelt endevender med ramme 1066UJ-916 1/10
1416249 2TKA00005004 SAGA bryter 6 innfelt endevender med indikasjonslys, med ramme 1066UJK-916 1/10
1416247 2TKA00005008 SAGA bryter 7innfelt mellomvender med ramme 1067UJ-916 1/10
1416250 2TKA00005006 SAGA bryter 6+6 innfelt dobbelendevender med ramme 10666UJ-916 1/10
1416251 2CKAO001413A1121  SAGA bryter innfelt markise med ramme 2020/4 UJ-916-510 1/1
1416290 2TKA00005291 SAGA kortbryter 2-pol med ramme 8114UJ-916 1/10
1416252 2TKA00005015 SAGA bryter 6 innfelt endevender impuls med ramme 1466UJ-916 1/10
1416253 2TKA00005013 SAGA bryter 5 krone impuls med ramme 1465UJ-916 1/10
1416262 2TKA00004989 SAGA bryter 2innfelt 2-pol uten ramme 1062UC-916 1/10
1416268 2TKA00004991 SAGA bryter 2innfelt 2-pol med indikasjonslys, uten ramme 1062UCK-916 1/10
1416263 2TKA00005009 SAGA bryter 1+1+linnfelt 1-pol+1-pol+1-pol uten ramme 10631UC-916 1/10
1416264 2TKA00004951 SAGA bryter 2+1innfelt 2-pol+1-pol uten ramme 10621UC-916 1/10
1416265 2TKA00004993 SAGA bryter 5innfelt kronevender uten ramme 1065UC-916 1/10
1416266 2TKA00005000 SAGA bryter 6 innfelt endevender uten ramme 1066UC-916 1/10
1416260 2TKA00005203 SAGA bryter 6 innfelt endevender uten ramme 50 pk. 1066UCM-916 1/1
1416269 2TKA00005003 SAGA bryter 6 innfelt endevender med indikasjonslys, uten ramme 1066UCK-916 1/10
1416267 2TKA00005007 SAGA bryter 7innfelt mellomvender uten ramme 1067UC-916 1/100
1416270 2TKA00005005 SAGA bryter 6+6 innfelt dobbel endevender uten ramme 10666UC-916 1/10
1416271 2CKAO001413A1120  SAGA bryter innfelt markise uten ramme 2020/4 UC-916-510 11
1416273 2TKA00005012 SAGA bryter 5 krone impuls uten ramme 1465UC-916 1/10
1416272 2TKA00005014 SAGA bryter 6 innfelt endevender impuls uten ramme 1466UC-916 1/10
1416261 2TKA00005202 SAGA bryter 5innfelt kronevender uten ramme 50 pk. 1065UCM-916 171
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Installasjonsprodukter
SAGA innfelte stikkontakter

SAGA er mer enn en samling brytere og stikkontakter med stilig design. De passer for ethvert interigr og kan enkelt integreres i
ABBsmarthus systemer. Det er en virkelig historie, om a fullfgre sirkelen gjennom biosirkulzere materialer og mer klimavennlig
produksjon

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

1511600 2TKA00004980 SAGA innfelt stikk dobbel 302EUJ-916 1/10
1511610 2TKA00005206 SAGA innfelt stikk dobbel 50 pk. 302EUJM-916 171
1511601 2TKA00004982 SAGA innfelt stikk lav for 1.5boks, 302EUJt-916 1/10
1511602 2TKA00005354 SAGA innfelt enkel stikk med ramme 20EUJ-916 1/10
1511603 2TKA00005353 SAGA innfelt enkel stikk, uten ramme 20EUC-916 1/10
1511622 2CKA002018A1572 SAGA innfelt stikk enkel med lokk og I&s, uten ramme 20 EUKBSL-916-101-510 1/10
1511604 2CKA002013A5486  SAGA innfelt stikk enkel med kontrollys uten ramme EUCBL-916-510 1/10
1511605 2CKAO002013A5487  SAGA innfelt stikk enkel med nattlys uten ramme 20 EUCBLI-916-510 171
1511607 2TKA00004878 SAGA innfelt stikk euro 3-veis med ramme 303UJ-916 1/10
1511608 2TKA00004877 SAGA innfelt stikk euro 3-veis uten ramme 303UC-916 1/10
1511609 2TKA00004879 SAGA innfelt stikk dobbel for 200mm ramme 302EUC-916 1/10
1511611 2TKA00004881 SAGA innfelt stikk lav 1.5for 100mm ramme 302EUCT-916 1/10

1511623 2CKA002495A0099 SAGA innfelt stikk potensialutjevning uten ramme 2095 UC-916-510 171
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Installasjonsprodukter
SAGA termostater

Velg mellom termostater med display eller termostat uten display hvor det er enkelt for sluttkunde og betjene termostaten. Her
kan om gnskelig alle sparefunksjoner og andre funksjoner enkelt stilles inn med en app med din mobiltelefon.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

5469040 2TKA00005263 SAGA termostat bluetooth rom/gulv/effektreg., leveres med gulvfgler, uten ramme TB16-23-916 1/1

5469045 2TKA00005246 SAGA termostat display rom/gulv/rom-gulv, leveres med gulvfgler, uten ramme TC16-20-916 1/10
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Installasjonsprodukter
SAGA dimmere

Med dimmere i Saga design kan du enkelt tilpasse lysnivaet i ethvert rom etter dine preferanser. Enten du vil ha et mykt og dempet
lys for en avslappende atmosfeere, eller om du trenger skarpt og sterkt lys for & fokusere og jobbe, kan vare dimmere justeres for &
mgte alle dine behov.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
1471373 2CKA006512A0356 ~ SAGA dimmer vri LED 2-200/360 W/VA, uten ramme, 6523 URCGL-916-104 1/1
1471375 2CKAO006599A3051  SAGA dimmer service kit 2115-916-510 1/10

1471370 2CKAO006500A0794  SAGA dimmer Flex touch 240W/VA uten ramme 64851-UC-916-510 11
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Installasjonsprodukter
SAGA tele/data

Innfelte datakontakter

for bruk i hjem og kontorer. Tilgjengelig med flat eller vinklet front.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

6943656 2TKA00004985 SAGA data innfelt vinklet for 2 x RJ45,uten konnektor, med ramme FOTJ5040-916 1/10
6943658 2TKA00005204 SAGA data innfelt vinklet festbr. f/RJ45 univ 50 pk. uten ramme, FOT5040-916 1/1
6943655 2TKA00004984 SAGA data innfelt vinklet 2 x RJ45cat6 m/ramme FOTJ6208.05-916 1/10
6943657 2TKA00004961 SAGA data innfelt vinklet festbrakett for RJ45konnektor universal, uten ramme, FOT5040-916 1/10
6943663 2TKA00005228 SAGA festeramme for keystone, uten ramme og konnektorer, FOT5000-916 1/20
6943665 2TKA00005230 SAGA festeramme for actassi, uten ramme og konnektorer, FOT5020-916 1/20
6943666 2TKA00005231 SAGA festeramme for systimax, uten ramme og konnektorer, FOT5030-916 1/20
6943664 2TKA00005229 SAGA festeramme for amp, uten ramme og konnektorer, FOT5010-916 1/20
6943667 2TKA00005232 SAGA festeramme 100mm for keystone, uten ramme og konnektorer, FOT5000-100-916 1/10
6943659 2TKA00004983 SAGA data innfelt vinklet festbrakett 100mm for RJ45konnektor universal, u/ramme FOT5040-100-916 1/10
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Installasjonsprodukter
SAGA rammer

Baerekraftige rammer i Saga design som er produsert i biosirkuleert materiale. Standard 85 mm rammene har innvendig 55x55 mm
hull. 100 mm rammer benyttes nar det gnskes doble stikkontakter, enten standard eller lave 1,5,i rammekombinasjoner. Det er
ogsa mulig & kombinere dette med standard produkter nar reduksjonsramme benyttes.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

1416281 2TKA00004815 SAGA ramme 1-hull 85mm 1721F85-916 1/10
1416282 2TKA00004816 SAGA ramme 2-hull 85mm 1722F85-916 1/5
1416283 2TKA00004817 SAGA ramme 3-hull 85mm 1723F85-916 1/5
1416284 2TKA00004818 SAGA ramme 4-hull 85mm 1724F85-916 1/5
1416285 2TKA00004819 SAGA ramme 5-hull 85mm 1725F85-916 1/5

Rammer 100 mm

1416291 2TKA00004820 SAGA ramme 1-hull 100mm 1721F100-916 1/10
1416292 2TKA00004871 SAGA ramme 2-hull 100mm 1722F100-916 1/5
1416293 2TKA00004872 SAGA ramme 3-hull 100mm 1723F100-916 1/5
1416294 2TKA00004873 SAGA ramme 4-hull 100mm 1724F100-916 1/5
1416295 2TKA00004874 SAGA ramme 5-hull 100mm 1725F100-916 1/5
Tilbehgr

1416297 2TKA00004883 SAGA reduksjonsramme 100/85mm 2519-916 1/20
1416286 2TKA00004884 SAGA sentral plate tett 85mm 2538-916 1/10

1416296 2TKA00004885 SAGA sentral plate tett 100mm 2538-100-916 1/10
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Installasjonsprodukter
SAGA innfelt IP44

Produkter med kapslingsgrad 1P44 som er ideelle for bruk i fuktige rom eller utendgrs hvor det er behov for beskyttelse mot

vannsprut.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
1511621 2TKA00004882 SAGA innfelt stikk dobbel IP44 komplett 302EUJW-916 1/10
1511620 2TKA00005355 SAGA innfelt stikk enkel IP44 komplett 20EUJW-916 1/10
1416255 2TKA00005002 SAGA bryter 6 innfelt 1P44 vanntett komplett 1066UW-916 1/10
1416256 2TKA00004995 SAGA bryter 5innfelt 1P44 vanntett komplett 1065UW-916 1/10
1416289 2TKA00005250 SAGA senterplate med lokk IP44 2518-WD-916 1/10
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Installasjonsprodukter
SAGA signal
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Signalproduktene kan bygges opp som praktiske og funksjonelle systemer for mange formél. F.eks.:alarmsystem for

handicaptoalett,

standardpro

lekkasjevakt, calling- og alarmsystemer i offentlige bygg. Det er lett & lage forskjellige systemer ved & kombinere

dukter. Monteringen krever ingen spesiell kunnskap eller programmering.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

6315530 2TKA00004978 SAGA signal alarm HC/WC, FJW1004 1/1
6315531 2TKA00004972 SAGA signal trafol5 V/AC 2.2VAFLM1000-916 1/10
6315526 2TKA00004971 SAGA signal alarmmodul feh2001 lkanal FEH2001-916 1/10
6315529 2TKA00004974 SAGA signal bryter med snor 2.5m FAP3002-916 1/10
6315527 2TKA00004973 SAGA signal trykknapp 1knapp FAP2001-916 1/10
6315528 2TKA00004975 SAGA signal trykknapp 2knapp FAP2002-916 1/10
6315533 2TKA00004976 SAGA signal lystabld 1-6,12-24Vac/dc FIM1300-916 1/10
6315532 2TKA00004977 SAGA signal trykknapp med summer FIP1011-916 1/10

1
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Installasjonsprodukter

Impressivo innfelte brytere,dimmere og termostater

|

Innfelte brytere, dimmere og termostater

.

personlige preg med en designramme fra seriene axcent eller Carat.

Brytere har innstikklemmer for rask og sikker montering, samt at det medfaglger ramme pa disse.
Dimmere for Dali eller LED (universal) slik at du har mulighet til & regulere lysnivéet pd dimbare lamper.
Termostat med eller uten display. Termostat uten display har innebygget bluetooth slik at du kan gjare alle innstilinger via app. Her

kan du sette opp spareprogrammer,

i Impressivo design. Leveres uten ramme, velg en Impressivo ramme eller sett ditt eget

sette min/maks temperaturer eller velge & bruke termostaten som en effektregulator.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

1416970 2TKA00000419 IMPRESSIVO®ryter 6 innfelt 1-pol/endevender uten ramme hvit, 1066UC-84 1/1
1416958 2TKA00000407 IMPRESSIVO®ryter 2innfelt 2-pol uten ramme hvit, 1062UC-84 1/1
1416964 2TKA00000413 IMPRESSIVO®ryter 5 innfelt kronevender uten ramme hvit, 1065UC-84 1/1
1416955 2TKA00000404 IMPRESSIVO®ryter 2-linnfelt 2+1-pol hvit, 10621UC-84 171
1416961 2TKA00000410 IMPRESSIVO®ryter 3-linnfelt 1+1+1-poluten ramme hvit, 10631UC-84 11
1416973 2TKA00000422 IMPRESSIVO®ryter 7 innfelt mellomvender uten ramme hvit, 1067UC-84 1/1
1416967 2TKA00000416 IMPRESSIVO®ryter 6-6 innfelt dobbel endevender hvit, 10666UC-84 1/1
1416982 2TKA00000430 IMPRESSIVO®ryter 6 innfelt endevender impuls hvit, 1466UC-84 1/1
1471380 2CKA006512A0357  IMPRESSIVO®|immer LED vri 2-200/360 WI/VA, uten ramme, 6523 URCGL-84-104 11
1471364 2CKA006599A3031  IMPRESSIVO®&|immer Dali 75mA tunable white 2700-6500K, hvit, 2116/11UJGL-84 1/1
5469041 2TKA00005260 IMPRESSIVO®ermostat bluetooth rom/gulv med gulvfgler, hvit, uten ramme, TB16-23-84 1/1
5469031 2TKA00004035 IMPRESSIVO®ermostat display rom/gulv/rom-gulv, leveres med gulvfgler og ramme, hvit, TC16-20-2 1/1




Installasjonsprodukter

Impressivo innfelte stikkontakter
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Stikkontakter for innfelt montering i Impressivo design. Alle stikkontaktene har innstikklemmer for rask og sikker montering.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

1503599 2TKA000952G1 IMPRESSIVOG@nnfelt dobbel stikkontakt hvit, 302EUJ-84 171
1514309 2TKA00001106 IMPRESSIVO@nnfelt dobbel stikkontakt 100pk hvit, 302EUIM-84 1/1
1514399 2TKA00002007 IMPRESSIVO@nnfelt dobbel lav stikkontakt 1,5hvit, 302EUJT-84 1/1
1503597 2TKA00000121 IMPRESSIVO@nnfelt 2 x dobbel + 1x euro hvit, 307EUJ-84 1/1
1503540 2TKA003848G1 IMPRESSIVOG®@nnfelt enkel stikkontakt med ramme hvit, 20EUJ-84 1/1
1503552 2TKA003846G1 IMPRESSIVOG®@nnfelt enkel stikkontakt uten ramme hvit, 20EUC-84 1/1
1503555 2TKA00000433 IMPRESSIVO@nnfelt euro stikkontakt 3-veis hvit, 303UC-84 171
1503556 2CKA002013A5286 IMPRESSIVOG@nnfelt enkel stikkontakt med kontrollys, hvit, 20 EUCBL-84 1/10
1503562 2TKA00000431 IMPRESSIVOG@nnfelt dobbel stikkontakt uten ramme hvit, 302EUC-84 1/1
1503590 2TKA00000432 IMPRESSIVOG@nnfelt dobbel stikkontakt uten jord hvit, 302UJ-84 11
1503557 2TKA000954G1 IMPRESSIVOG@nnfelt dobbel stikkontakt 1P44 hvit, 302EUJW-84 171
1503549 2TKA000698G1 IMPRESSIVOG@nnfelt enkel stikkontakt P44 hvit, 20EUJW-84 171

1
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Installasjonsprodukter
Impressivo rammer

|

Rammer for innfelte enkle innsatser som f.eks. brytere, dimmere, termostater
kvalitet. Overflaten er skinnende og lett & holde ren.

etc. Produsert av holdbart plastmateriale av hgy

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
1416737 2TKA000287G1 IMPRESSIVO®amme 1-hull 85mm hvit, 1721F85-84 171
1416750 2TKA000337G1 IMPRESSIVO®amme 2-hull 85mm hvit 1722F85-84 171
1416763 2TKA000376G1 IMPRESSIVO®amme 3-hull 85mm hvit matt, 1723F85-84 11
1416776 2TKA000409G1 IMPRESSIVO®amme 4-hull 85mm hvit matt, 1724F85-84 171
1416784 2TKA000434G1 IMPRESSIVO®amme 5-hull 856mm hvit matt, 1725F85-84 171
Rammer 100 mm

1416733 2TKA000279G1 IMPRESSIVO®&amme 1-hull 100mm hvit 1721F100-84 171
1416746 2TKA000329G1 IMPRESSIVO®amme 2-hull 100mm hvit 1722F100-84 171
1416759 2TKA000369G1 IMPRESSIVO®amme 3-hull 100mm hvit 1723F100-84 11
1416772 2TKA000405G1 IMPRESSIVO®amme 4-hull 100mm hvit 1724F100-84 171
1416780 2TKA000430G1 IMPRESSIVO®amme 5-hull 100mm hvit 1725F100-84 1/1
Tilbehgr

1416847 2TKA000808G1 IMPRESSIVO®eduksjons ramme 100/85mm, hvit 2519-84 171
1416851 2TKA000856G1 IMPRESSIVO®entral plate tett 85mm hvit 2538-84 171
1416942 2TKA000848G1 IMPRESSIVO®entral plate tett 100mm hvit 2538-100-84 1/1
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Installasjonsprodukter
Jussi innfelte brytere, dimmere og termostater

Innfelte brytere, dimmere og termostater i Jussi design. Brytere har innstikklemmer for rask og sikker montering, samt at det
medfglger ramme pa disse.

Dimmere for Dali eller LED (universal) slik at du har mulighet til & regulere lysnivéet pd dimbare lamper.

Termostat med eller uten display. Termostat uten display har innebygget bluetooth slik at du kan gjgre alle innstilinger via app. Her
kan du sette opp spareprogrammer, sette min/maks temperaturer eller velge & bruke termostaten som en effektregulator.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

1414530 2TKA000128G1 Jussi bryter linnfelt 1-pol, 1061U4 10/10
1414529 2TKA000178G1 Jussi bryter 6 innfelt endevender 2-pol, 10662U4 10/10
1414537 2TKA000145G1 Jussi bryter 2innfelt 2-pol med lys, 1062UK4 10/10
1414539 2TKA000135G1 Jussi bryter 2-linnfelt 2-pol+1-pol, 10621U4 10/10
1414528 2TKA000233G1 Jussi bryter 5 innfelt kronevender impuls, 1465U4 10/10
1414540 2TKA000151G1 Jussi bryter 3-linnfelt 3x1-pol, 10631U4 10/10
1414534 2TKA000184G1 Jussi bryter 6-6 innfelt dobbel endevender, 10666U4 10/10
1414536 2TKA000243G1 Jussi bryter 6 innfelt endevender impuls, 1466UGL4 10/10
1414538 2TKA000642G1 Jussi bryter 4 innfelt markise, 2020/4U2 11
1471379 2CKA006512A0355  Jussi LED dimmer LED vri 2-200/360 W/VA, med ramme, 6523 URJGL-214-104 11
1471363 2CKA006599A3030  Jussi dimmer Dali 75mA 2700-6500K, 2116/11UJGL-214 11
5469043 2TKA00005259 Jussi termostat  bluetooth rom/gulv med gulvfgler, uten ramme, TB16-23-214 1/1

5469030 2TKA00004034 JUSSItermostat display rom/gulv/rom-gulv, leveres med gulvfgler og ramme, TC16-20-214 171

1
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Installasjonsprodukter

Jussi innfelte stikkontakter
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Raskt, trygt og tidsbesparende.

Jussi innfelte stikkontakter

fra ABB, med hurtigklemmer,

sikrer rask montering og en trygg tilkobling. Produktene er selvfglgelig
halogenfrie. Med vare doble stikkontakters unike konstruksjon er de bergringssikre selv nar dekselet ikke er montert.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

1517999 2TKA000945G1 Jussi innfelt dobbel stikkontakt, 302EUJ 10/10
1517909 2TKA00002242 Jussi innfelt dobbel stikkontakt 100pk., 302EUIM 11
1517998 2TKA000946G1 Jussi innfelt dobbel stikkontakt, 302EUJ.1 10/10
1517989 2TKA00002611 Jussi innfelt dobbel lav 1.5stikk, 302EUJT 10/10
1517940 2TKA000692G1 Jussi innfelt enkel stikkontakt med jord, 20EUJKS-212 10/10
1517943 2TKA000684G1 Jussi innfelt enkel stikkontakt med jord uten ramme, 20EUCKS-212 10/10
1517913 2TKA000974G1 Jussi innfelt euro stikkontakt 3-veis uten ramme, 303UC 10/10
1517945 2CKA002013A5281 Jussi innfelt enkel stikkontakt med kontrollampe, 20 EUCBL-214 1/10
1517944 2CKA002013A5291 Jussi innfelt enkel stikkontakt med nattlys, 20 EUCBLI-214 1/1
1517914 2TKA003881G1 Jussi innfelt euro stikkontakt 3-veis med ramme, 303UJ 10/10
1517996 2TKA00001753 Jussi innfelt 3x dobbel stikkontakt med ramme, 306EUJ 1/1
1517997 2TKA00000124 Jussi innfelt 2x dobbel+euro stikk, 307EUJ 1/1
1517994 2TKA000939G1 Jussi innfelt dobbel stikkontakt med jord uten ramme, 302EUC 10/10
1517970 2TKA000955G1 Jussi innfelt dobbel stikkontakt uten jord, uten ramme, 302UC 10/10
1517957 2TKA000943G1 Jussi innfelt dobbel stikkontakt P44, 302EUG 10/10
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Installasjonsprodukter
Jussi rammer

Rammer for innfelte enkle innsatser som f.eks. brytere, dimmere, termostater etc. Produsert av holdbart plastmateriale av hgy

kvalitet.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

1415600 2TKA000006G1 Jussi ramme 1hull, 2511 20/20
1415621 2TKA000007G1 Jussi ramme 2-hull, 2512 10/10
1415622 2TKA000008G1 Jussi ramme 3-hull, 2513 10/10
1415623 2TKAO000009G1 Jussi ramme 4-hull, 2514 10/10
1415624 2TKA000010G1 Jussi ramme 5-hull, 2515 10/10
1415601 2TKA000793G1 Jussi ramme 2 hull 1x RS16,2512-EL 10/10
1415602 2TKA000797G1 Jussi ramme 3 hull 1x RS16,2513-EL 10/10
1415603 2TKA000799G1 Jussi ramme 4 hull 1x RS16,2514-EL 10/10
1415604 2TKA000800G1 Jussi ramme 5 hull 1x RS16,2515-EL 10/10
Rammer 100 mm

1471269 2TKA000813G1 Jussi ramme 1-hull 100mm, 2521-100 20/20
1471265 2TKA000817G1 Jussi ramme 2-hull100mm, 2522-100 5/5
1471280 2TKA000821G1 Jussi ramme 3-hull 100mm, 2523-100 5/5
1471278 2TKA000825G1 Jussi ramme 4-hull 2100mm, 2524-100 5/5
1471279 2TKA000826G1 Jussi ramme 5-hull 100mm, 2525-100 5/5
Tilbehar

1471273 2TKA000802G1 Jussi reduksjonsramme 100/85mm, 2519-100 5/5
1415612 2TKA000850G1 Jussi sentral platetett, 2538-212 20/20
1415613 2TKA000845G1 Jussi sentralplate tett 100mm, 2538-100-214 1/1

1
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Installasjonsprodukter

Jussi pavegg brytere

Brytere for paveggsmontering

i Jussi design. Leveres komplett med enkel ramme. Alle brytere har innstikklemmer for rask og sikker

montering.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
1414541 2TKA000126G1 Jussi bryter 1pavegg 1-pol, 1061A4 10/10
1414544 2TKA000190G1 Jussi bryter 6 pavegg endevender, 1066A4 10/10
1414542 2TKA000136G1 Jussi bryter 2 pavegg 2-pol, 1062A4 10/10
1414546 2TKA000137G1 Jussi bryter 2 pavegg 2-pol med lys, 1062AK4 10/10
1414548 2TKA000133G1 Jussi bryter 2+1pavegg 2-pol+1-pol, 10621A4 10/10
1414543 2TKA000163G1 Jussi bryter 5 pavegg kronevender, 1065A4 10/10
1414549 2TKA000148G1 Jussi bryter 3-1pévegg 3x1-pol, 10631A4 10/10
1414545 2TKA000203G1 Jussi bryter 7 pdvegg mellomvender, 1067A4 10/10
1414547 2TKA000237G1 Jussi bryter 6 pavegg endevender impuls, 1466AK4 10/10




Installasjonsprodukter

Jussi pavegg stikkontakter

Jussi stikkontakter

.;ﬂ.

selvfglgelig halogenfrie.
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for paveggsmontering med hurtigklemmer, sikrer rask montering og en trygg tilkobling. Produktene er

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

1517952 2TKA000660G1 Jussi pavegg enkel stikkontakt, 20EAKS 10/10
1517955 2TKA000994G1 Jussi pavegg dobbel stikkontakt, 402EA 10/10
1517980 2TKA001001G1 Jussi pavegg 4-veis stikkontakt, 404EA 171
1517920 2TKA003883G1 Jussi pavegg dobbel stikkontakt hjgrne, 402EA.E 11
1517912 2TKA00003272 Jussi pavegg sokkelboks med dobbel stikkontakt, 402EL 171

1
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ABB-free@home
Tilgangspunkt

For konfigurering og fjeernstyring av free@home. Kan tilkobles totalt 150 enheter, tradigst, kablet eller kombinasjoner av disse. For
konfigurering av enheter er det integrert WLAN ad-hoc som oppretter et eget tradlgst nett. Kan driftes med 24V strgmforsyning

eller medfglgende adapter.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
4549782 2CKAO006200A0155  SAP/S.3 System tilgangspunkt for ABB-free@home® 1/1
Tilbehar

4549783 2CKA006200A0158  SAP-Al.1Adapter for montasje pa skinne Accesspunkt V2.0 171

4549664 2CKA006200A0100

SAP-1-WLEkstern antenne for ABB-free@home® 1/1




ABB-free@home
DIN-moduleere komponenter

DIN-modulzere komponenter for bruk i skap nar sentralisert free@home system benyttes.

persienner etc. i en sentral for en oversiktlig installasjon.

37 Bestselgere 2024

Samle alle styringer for lys, varme,

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

4549601 2CDG510001R0011  PS-M-64.1.1Strgmforsyning BUSfor ABB-free@home® 1/1
4549623 2CKA006220A0731 DA/M.6.210.2.1 Dimmer med 6 soner for ABB-free@home® 1/1
4549622 2CKA006220A0729 DA/M.4.210.2.1 Dimmer med 4 soner for ABB-free@home® 1/1
4549796 2CDG510012R0011 DG-M-1.16.1DALI gateway 16 adresser, 4 moduler, for ABB-free@home® 171
4549614 2CDG510006R0011  SA-M-0.4.1 Rele modul med 4 kanaler for ABB-free@home® 1/1
4549794 2CDG510007R0011  SA-M-8.8.1Switch Actuator 8 gang, 6A, DIN, for ABB-free@home® 1/1
4549608 2CDG510027R0011  SA-M-12.16.2.2binaerutgang, 12kanal , 16 A, for ABB-free@home® 1/1
4549607 2CDG510026R0011  SA-M-8.16.2.2,binzerutgang, 8 kanal , 16 A, for ABB-free@home® 1/1
4549606 2CDG510025R0011  SA-M-4.16.2.2,binzerutgang, 4 kanal , 16 A, for ABB-free@home® 1/1
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ABB-free@home
Bryterinnsatser BUS/WL

Bryter innsatser for free@home. Velg mellom bryterinnsatser

(WL). Frontvipper bestilles separat.

med BUS-tilkobling eller bryterinnsatser hvor BUS sendes tradlgst

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
4549511 2CKA006220A0117  SU-F-1.0.1Bryter for ABB-free@home® 1/1
4549512 2CKA006220A0118  SU-F-2.0.1Bryter med BUS-tilkobling for ABB-free@home® 1/1
4549513 2CKA006220A0126  SDA-F-1.1.1Bryter med BUS-tilkobling for ABB-free@home® 11
4549514 2CKA006220A0127  SDA-F-2.1.1Bryter med BUS-tilkobling og integrert dimmer for ABB-free@home® 11
4549517 2CKA006220A0123  SSA-F-1.1.Bryter med BUS-tilkobling og integrert rele for ABB-free@home® 171
4549518 2CKAO006220A0124  SSA-F-2.1.1Bryter med BUS-tilkobling for ABB-free@home® 171
Tradlgs BUS

4549650 2CKA006200A0072  SU-F-1.0.1-WLBryter for ABB-free@home® 11
4549651 2CKA006200A0073  SU-F-2.0.1WL Bryter med to vipper for ABB-free@home® 1/1
4549655 2CKAO006200A0077  SDA-F-1.1.1-WLBryter med en integrert dimmer for ABB-free@home® 1/1
4549656 2CKAO006200A0078  SDA-F-2.1.1-WLBryter med en integrert dimmer for ABB-free@home® 11
4549652 2CKAO006200A0074  SSA-F-1.1.1-WIBryter med integrert rele for ABB-free@home® 171
4549653 2CKAO006200A0075  SSA-F-2.1.1-WIBryter med ett integrert rele for ABB-free@home® 1/1
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ABB-free@home
Brytervipper

Vipper for bryterinnsatser, uten symbol. Om det gnskes vipper med symboler s&finnes det et rikt utvalg som du kan finne pa
www.abbprodukter.no.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

4549531 2CKA006220A0907  SAGA Flex, f@h, KNX enkel front uten symboler, 6230-10-916-510 1/10
4549532 2CKAO006220A0908 SAGA Flex, f@h, KNX venstre/hgyre front uten symboler 6230-20-916-510 1/10
4549541 2CKA006220A0139 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX enkel front uten symbol, hvit, SR-1-84 1/10
4549542 2CKA006220A0154 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX hgyre/venstre front uten symbol, hvit, SR-2-84 1/10
4549683 2CKA006220A0618 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX enkel front uten symbol, sort matt, SR-1-885 1/10

4549688 2CKA006220A0623 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX hgyre/venstre front uten symbol, sort matt, SR-2-885 1/10
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ABB-free@home
Termostater BUS/WL med tilbehar

Termostat innsatser for free@home. Termostatinnsats med BUS har innebygget romfgler, termostat

innsats uten BUS-tilkobling

(WL) har innebygget faler, men kan om gnskelig tilkobles ekstern fgler (gulvfaler). Fronter bestilles separat, se under tilbehar.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
4549510 2CKA006220A0122  RTC-F-1Termostat for ABB-free@home®, BUS 171
Tradlgs BUS

4549659 2CKA006200A0081 RTC-F-1-WLTermostat for ABB-free@home® 171
4549660 2CKA006200A0082 RTC-F-2.1-1-WLTermostat for ABB-free@home® 171
Tilbehar

4549539 2CKA006220A0909  SAGA front termostat free@home, KNX 6235-916-510 1/10
4549540 2CKA006220A0181 IMPRESSIVO®P-RTC-84hvit front til termostat for ABB-free@home® og KNX 1/10
4549696 2CKA006220A0631  IMPRESSIVO®P-RTC-885sort matt front til termostat for ABB-free@home® og KNX 1/10
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ABB-free@home
Bergringsbrytere

ABB Trevion 2,4" er et funksjonsrik og brukervennlig styringspanel for free@home og KNXi en kompakt, stilren og moderne
innpakning. Trevion har et tydelig og responsivt 2,4" touchpanel for styring av inntil 12funksjoner, fordelt pa inntil 12sider (maks 4
per side). Den har innebygget logikk, tidsur, audiokontroll, termostat, varmepumpekontroll, RGB-og hvitfargekontroll, i tillegg til
alle vanlige bryterfunksjoner. Panelet har ogsad proximity-sensor som bergringsfritt vekker skjermen fra dvale, og lyssensor som
oker skjermens lysstyrke ved betjening, samt inngang for gulvfgler/potensialfritt ~ signal. Panelene leveres i 55x55mm rammesystem
(Saga) eller 63x63 mm rammesystem (Impressivo).

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

4544049 2TMA310011B0001  SD/U12.55.1-825, 2,4", 55mm, 12funksj, fargedisp, inng.gulvf, sort 1/1

4544048 2TMA310011B0002 SD/U12.63.1-825, 2,4", 63mm, 12funksj, fargedisp, inng.gulvf, sort 1/1
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ABB-free@home
Bergringsskjermer.

Blinds south

Bergringsskjermer 4" eller 4,3" til free@home. RoomTouch 4" kan benyttes bade til free@home og KNX og har et meget stilig
fargedisplay med 12funksjoner fordelt pa opptil 12sider. Denne har ogsa innebygget romfgler og inngang for
gulvfgler/bineerinngang. RoomTouch passer i standard veggboks. Bergringsskjerm 4,3"til free@home kan styre inntil 16
konfigurerbare funksjoner. Panelet kan ogsa tilkobles ekstern gulvfgler om gnskelig. Monteres i egen innfellingsboks, se under
tilbehgr.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
4545322 2TMA310011B0003  RT/U12.86.1-825, 4", 12funk/sider, inng.gulvf, fargedisp, sort 1/1
4545323 2TMA310011W0001 RT/U12.86.1-811,4", 12funk/sider, inng.gulvf, fargedisp, hvit 1/1
4549589 2CKA006220A0120 DP4-1-625 Touch skjerm 4,3" for ABB-free@home® 1/10
4549588 2CKA006220A0119 DP4-1-611Touch skjerm 4,3" for ABB-free@home® 171
Tilbehar

4549587 2CKA006220A0389 DP4-F Innfellingsboks for 4,3" touch skjerm for ABB-free@home® 1/1
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Porttelefon
Utendgrsstasjon

Med et bredt spekter av godt konstruerte produkter er Welcome porttelefon svaret pé alle dine behov, uansett om det dreier seg
om eneboliger, flermannsboliger, blokker med flere enn hundre leiligheter eller renovering av eldre bygninger.

Kameramodulen pa utendgrsstasjonen er utstyrt med et supert antidugg-belegg og et innebygd varmeelement. Selvunder de mest
fuktige veerforhold fortsetter dertabldet &fungere med klar sikt. | market kan ogsa verten se ansiktstrekkene til gjesten tydelig,
dette er mulig takket vaere bruk av infrargdt LED-lys. Nar det er merkt vil bakgrunnsbelysningen til ringeknappen sl& seg pa
automatisk, takket veere lyssensoren som er integrert i utendgrsstasjonen.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

6307427 2TMA210010A0051  M21381K-Autendgrstasjon med audio/video, tastatur, RFID-kortleser, alu 171
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Porttelefon
Sentralenheter

[doelalelelelelel)

Sentralenheter for Welcome porttelefon system

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

6307465 2TMA210161W0001  M2300-101, 1200mA, 8 mod, strgmforsy./syskontr. WM, 1/1
6307466 2TMA210161W0002 M2301-101,650mA, 4 mod, streamforsy./syskontr. WM 11
6307584 2TMA210160B0001  M2304-02, splitter video signal, 4 stk pr, WM 171
6307585 2TMA210160B0002  M2305-02, rele for sluttstykke, lys etc, WM 1/1
6307551 2TMA210160H0004  83325/2-500-02, for bruk ved flere kamereaer utv, WM 1/1
6307582 2TMA210160H0003  M2302-02, gateway for multi modus, WM 171

6307615 2TMA210160H0007  83342-500-02, IP gateway, for app, KNX, WM 171
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Porttelefon

Moduleert utvalg - video

Utendgrsenheter nar video og bildeoverfaringer skal benyttes.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
6307417 2TMA200160A0003  41383CF-A,ramme for utendgrsst. A/V Str 1/3, alu 1/1
6307418 2TMA200160A0005  41384CF-A,ramme for utendgrsst. A/V Str 1/4, alu 1/1
6307419 2TMA200160A0007  41385CF-A,ramme for utendgrsst. A/V Str 1/5, alu 1/1
6307402 2TMA130160H0003  41383F-H, innfellingsboks, str 1/3 171
6307403 2TMA130160H0004  41384F-H, innfellingsboks, str 1/4 171
6307404 2TMA130160H0005  41385F-H, innfellingsboks, str 1/5 171
6307411 2TMA130160H0011  41383S-H, paveggsboks str 1/3, gra 171
6307412 2TMA130160H0012  41384S-H, pveggsboks str 1/4, gra 1/1
6307413 2TMA130160H0013  41385S-H, paveggshoks str 1/5, gra 1/1
6307469 2TMA220161A0003  41023WC-A, hel regnkappe, str 1/3 100/1
6307470 2TMA220161A0004  41024WC-A, hel regnkappe, str 1/4 100/1
6307471 2TMA220161A0005  41028WC-A, hel regnkappe, str 1/5 100/1
Moduleere produkter

6307428 2TMA200160N0044  M251382M, A/V modul, talesyntese, teleslynge, for utend.st. ALU 1/1
6307430 2TMA210160A0009  51381K-A,tastaturmodul, med markering av senter tegn 1/1
6307431 2TMA130160N0010 51381CR.displaymodul, m/ id kortl. For utendgrsst. 1/1
6307437 2TMA130160N0001  51381SP3,3/6 knapps modul, for utendgrsst. 1/1
6307438 2TMA130160N0002  51381SP4,4/8 knapps modul for utendgrsst. 1/1
6307665 2TMA210010N0023  51021V-02,vigik modul, for utendgrsst. WM 1/1




Porttelefon

Moduleert utvalg - audio

Utendgrsenheter for bruk nar kun audio skal benyttes.

Bestselgere 2024

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
6307425 2TMA200160A0017  41395CF-A,ramme for utenderst. Audio 1/5, alu 1/1
6307424 2TMA200160A0015  41394CF-A,ramme for utendgrst. Audio 1/4, alu 1/1
6307423 2TMA200160A0013  41393CF-A,ramme for utendgrst. Audio 1/3, alu 1/1
6307422 2TMA200160A0011  41392CF-A,ramme for utendgrst. Audio 1/2, alu 11
6307421 2TMA220160A0003  41391CF-A,ramme for utendgrst. Audio 1/1, alu 1/1
6307404 2TMA130160H0005  41385F-H, innfellingsboks, str 1/5 171
6307403 2TMA130160H0004  41384F-H, innfellingsboks, str 1/4 171
6307400 2TMA130160H0001  41381F-H,innfellingsboks, str 1/1 1/1
6307402 2TMA130160H0003  41383F-H, innfellingsboks, str 1/3 1/1
6307401 2TMA130160H0002  41382F-H, innfellingsboks, str 1/2 11
6307413 2TMA130160H0013  41385S-H, paveggsboks str 1/5, gra 11
6307412 2TMA130160H0012  41384S-H, paveggsboks str 1/4, gra 1/1
6307411 2TMA130160H0011  41383S-H, paveggsboks str 1/3, gra 1/1
6307410 2TMA130160H0010  41382S-H,paveggsboks str 1/2, gra 1/1
6307406 2TMA130160A0001  41381RH,regnkappe for inf. darsst. Str 1/x, alu 171
6307470 2TMA220161A0004  41024WC-A, hel regnkappe, str 1/4 100/1
6307469 2TMA220161A0003  41023WC-A, hel regnkappe, str 1/3 100/1
6307415 2TMA130160A0009  41383RH,regnkappe for pavegg 1/x, alu 171
Moduleere produkter

6307440 2TMA130160N0004  51381RP2knappemodul med 2 knapp, rund, forutendgrsst. 11
6307439 2TMA130160N0003  51381RP1knappemodul med 1knapp, rund, forutendersst. 1/1
6307441 2TMA130160N0005  51381RP3knappemodul med 3 knapp, rund, forutendgrsst. 1/1
6307429 2TMA200160A0001  M251381A-A,audiomodul for utendgrsst. Led status funksjon visn. 171
6307616 2TMA210010A0003  M21351P1-A-02,audio modul, for utendgrsst., 2/4 ringeknapper, WM 1/1
6307665 2TMA210010N0023  51021V-02,vigik modul, for utendgrsst. WM 171
6307437 2TMA130160N0001  51381SP3,3/6 knapps modul, for utendgrsst. 1/1
6307438 2TMA130160N0002  51381SP4,4/8 knapps modul for utendgrsst. 11
6307431 2TMA130160N0010 51381CR.displaymodul, m/ id kortl. For utendgrsst. 1/1
6307430 2TMA210160A0009  51381K-A,tastaturmodul, med markering av senter tegn 1/1
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Porttelefon

Svarapparater

Svarapparater for & besvare innkomne anrop. Audio apparater er uten skjermer, velger du video svarapparater far du en visuell
kontakt med utendgrsstasjonene, i tillegg til lyd.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

Svarapparat video

6307482 2TMA220051W0004 M22481-W, 4,3", fargeskjerm, handfri, hvit 100/1
6307480 2TMA220051W0003 M22483-W, 4,3", teleslynge, fargeskjerm, handfri, hvit 100/1
6307482 2TMA220051W0004 M22481-W, 4,3", fargeskjerm, handfri, hvit 100/1
6307697 2TMA220050W0024 M22403-W, 4.3" video svarapparat, IPGW,wifi , 6 knapper, kun DESfunksjon, pévegg, teleslynge 171
6307590 2TMA210050W0008 M22313-W-02,4,3", HF, video, WM 1/1
6307669 2TMA220050W0015 M22381-W-02, svarapparat, TOUCH 7" skjerm, video, WM, hvit 1/1
6307670 2TMA220050B0008  M22381-B-02, svarapparat, TOUCH 7" skjerm, video, WM, sort 1/1
6307481 2TMA220051W0001  M22473-W, 4,3", teleslynge, fargeskjerm, handsett, hvit 100/1
6307483 2TMA220051W0002 M22471-W,4,3", fargeskjerm, handsett, hvit 100/1
6307619 2TMA210050W0006 ~ M22303-W-02, 4,3", video, handsett, WM 1/1
6307583 2TMA210050W0018 M2303-02, vaktunit, ruter og overvaker trafikk, WM 171

Svarapparat audio

6307563 2TMA210050W0016 83210 AP-624-500-02, hf svarapp, 4 knapps, hvit 11

6307564 2TMA210050S0004 83210 AP-683-500-02, svarapparat, 4 knapper, Sglv, WM 1/1

6307591 2TMA210050W0002 M22003-W-02, svarapparat m/handsett, WM 11
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Porttelefon
Bergringsskjermer

Svarapparater med bergringsskjermer gir unik hgrbarhet, kontroll og visuell kontakt med utendgrsstasjonene. |tillegg kan disse
styre ditt ABBsmart hus system med samme skjerm. Juster temperaturen, belysningen, persiennene og mye mer, alt fra denne ene
enheten.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

4549603 2CKAO008300A0357  DP7-S-625ABB-free@homeTouch 7"innendgrs videostasjon med 17,8cm (7") bergringsskjerm 1/1
4549602 2CKAO008300A0356  DP7-S-611ABB-free@homeTouch 7"innendgrs videostasjon med 17,8cm (7") bergringsskjerm 1/1
4544064 2TMA310051B0002  ST/U10.2.1-825, 10"touch, 450 kontroll elementer KNX, 18 for f@h, Welcome svarapp. 11
4544060 2TMA310051B0001  ST/U10.1.1-825, 10"touch, 450 kontroll elementer KNX, 18for f@h, Welcome svarapp. 11
4544061 2TMA310051W0002 ST/U10.2.1-811,10"touch, 450 kontroll elementer KNX, 18 for f@h, Welcome svarapp. 1/1

4544059 2TMA310051W0001 ST/U10.1.1-811,10"touch, 450 kontroll elementer KNX, 18 for f@h, Welcome svarapp. 1/1
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KNX

Tilstedeveerelsesdetektorer

ABB i-bus® KNX-serien med innovative bevegelses- og tilstedevaerelsesdetektorer

hjelper til med & kontrollere og administrere

daglige oppgaver i alle deler av bygningen. Enten det skal styres belysning, oppvarming, ventilasjon eller sikkerhetsrelaterte
funksjoner, kan disse detektorene forbedre nivaene av sikkerhet, effektivitet og komfort i hele bygget.

Detektorene finnes i forskjellige utgaver med rekkevidder og funksjoner tilpasset de fleste behov.

Premiumutgaver har ogsa integrert termostatfunksjon, lyssensor for konstantlysregulering, logikk og 4 kanaler for styring av
forskjellige funksjoner.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
4544271 2CKAO006132A0344  6131/21-24-500, prem tilstedv, konst.lys, 360°, inntil 8m, 4 kan, logikk, mini, RTC,hvit 1/1
4544270 2CKA006132A0342 6131/20-24-500, tilstedev, 360°, inntil 8m, 2 kan, mini, hvit 171
4544278 2CKAO006132A0345  6131/21-183-500, prem tilstedev, konst.lys, 360°, 8m, 4 kan, logikk, mini, RTC,alu 11
4544277 2CKA006132A0343 6131/20-183-500, prem tilstedev mini, 360°, inntil 8m, 2 kan, alu 171
4544273 2CKA006132A0348 6131/31-24-500, prem tilstedev, konst.lys, 360°, inntil 12m, logikk, RTC,hvit 171
4544272 2CKA006132A0346  6131/30-24-500, tilstedev, 360°, konst.lys, inntil 12m, hvit 1/1
4544280 2CKA006132A0349 6131/31-183-500, prem tilstedev, konst.lys, 360°, 4 kan, logikk, inntil 12m, RTC,alu 1/1
4544279 2CKA006132A0347 6131/30-183-500, tilstedev, 360°, 2 kan, inntil 12m, standard, alu 1/1
4544284 2CKAO006132A0413  6131/51-24-500, prem. tilstedev, korridor, konst.lys, 360°, korr, innt 30m detek, logikk, RTC,hvit 1/1
4544283 2CKA006132A0399  6131/50-24-500, tilstedev, 360°, korr, inntil 30M, hvit 11
4544286 2CKAO006132A0414  6131/51-183-500, prem tilstedev, konst.lys, 360°, korr, inntil 30m detek, logikk, RTC,alu 1/1
4544285 2CKA006132A0400  6131/50-183-500, tilstedev, 360°, korr, inntil 30M, alu 1/1
4544274 2CKAO006132A0350  6131/40-24-500, tilstedev, 360°, inntil 24m, 2 kan, sky, hvit 11
Tilbehgr
4544275 2CKA006132A0351  6131/29-24-500, paveggskappe for mini tilstedeveerelsesdetektor, hvit 171
4544281 2CKA006132A0352  6131/29-183-500, paveggskappe for mini tilstedeveerelsesdetektor, alu 1/1
4544276 2CKA006132A0353  6131/39-24-500, péaveggskappe for standard tilstedeveerelsesdetektor, hvit 11
4544282 2CKA006132A0354  6131/39-183-500, paveggskappe for standard tilstedeveerelsesdetektor, alu 1/1
4544287 2CKAO006132A0403  6131/38-24-500, overgangsramme tilstedev. for veggboks, hvit 1/1
2CKAO006132A0404  6131/38-183-500, overgangsramme tilstedev. for veggboks, alu 1/1
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Brytere Tenton

ABB Tenton® er mer enn bare én romkontrollsensor.
i tillegg til romkontroll.
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Det er en 3-i-1 enhet og kombinerer sensorer for temperatur, fuktighet og CO2
Med disse allsidige bryterne kan styringen av bade neaeringsbygg og boliger fullautomatiseres.

Tenton finnes i hvit, sort matt, hvit matt og aluminium, og alle varianter kan monteres i egne paveggskapper ved behov.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
4544651 2CKA006330A0004  SBR/U6.0.1-84, Tenton 3/6V, term, hvit, KNX 171
4544652 2CKA006330A0008  SBR/U10.0.1-84, Tenton 5/10V, term, hvit, KNX 1/1
4544653 2CKA006330A0010  SBC/U6.0.1-84, Tenton 3/6V,term, co2, hvit, KNX 1/1
4544654 2CKA006330A0012  SBC/U10.0.1-84, Tenton 5/10V, term, co2, hvit, KNX 1/1
4545349 2CKA006330A0043 SBR/U6.0.1-885, Tenton 3/6V, term, sort matt, KNX 171
4545355 2CKA006330A0055 SBR/U10.0.1-885, Tenton 5/10V, term, sort matt, KNX 171
4545358 2CKA006330A0061 SBC/U6.0.1-885, Tenton 3/6V, term, co2, sort matt, KNX 1/1
4545361 2CKA006330A0067 SBC/U10.0.1-885, Tenton 5/10V, term, co2, sort matt, KNX 1/1
Tilbehar

4544656 2CKA006330A0018  SAS/A.0.1-84, Tenton paveggskappe for 3/6 v, m/term og 4/8V, hvit 1/10
4544657 2CKA006330A0020  SAB/A.0.1-84, Tenton paveggskappe, 5/10V og 6/12V, hvit 1/10
4545370 2CKA006330A0085  SAS/A.0.1-885,Tenton paveggskappe, 3/6V, 4/8V, sort matt 1/10
4545373 2CKA006330A0091  SABJ/A.0.1-885, Tenton paveggskappe, 5/10V, 6/12V, sort matt 1/10




54 Bestselgere 2024

KNX
2,4" og 4" touchskjermer

ABB RoomTouch 4" og Trevion 2,4" er funksjonsrike og brukervennlige KNX* romstyringspaneler ien
kompakt, stilren og moderne innpakning.
RoomTouch 4" er rammelgse paneler, og leveres i sort og hvit utfgrelse.

Trevion 2,4" er til montering i ramme, og kommer i 2 forskjellige rammestgrrelser; 55x55mm for ABB
SAGAo0g andre kjente rammesystemer, samt 63x63mm for ABB Impressivo og future (SOLO)

Blinds south rammesystem.

Panelene har innebygget logikk, tidsur, audiokontroll, termostat, varmepumpekontroll, RGB-og
hvitfargekontroll i tillegg til alle vanlige bryterfunksjoner. Panelene har ogsd proximity-sensor som
bergringsfritt vekker skjermen fra dvale, og lyssensor som gker skjermens lysstyrke ved betjening.

Roomtouch 4" er meget stilige touch fargedisplay med 12funksjoner fordelt pa 12sider. Disse har innebygget termostat og
inngang for gulvfgler/binserinngang. Her har man mange muligheter til kontroll, alarmer, timere, logikk etc. Disse har og en
fargepalett for god styring av RGBWog fargestyring ituneable white. Fritt programmerbare i ETS.Last ned gratis DCAapp som gir
et enkelt oppsett og preview pa oppsettet.

Tydelige og responsive 4" touchskjermer

12 kontrollfunksjoner fordelt pa inntil 12sider (maks 4 per side)

Visning av inntil 12 statusmeldinger (feil/alarmer etc.)

Haptisk feedback (vibrerer ved bergring)

Passer i standard veggbokser

Integrert bustilkobler

Innebygget romtermostat

Inngang for gulvfgler og potensialfritt signal

Styring av tuneable white og RGB(W)-belysning

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
4545322 2TMA310011B0003  RT/U12.86.1-825, 4", 12funk/sider, inng.gulvf, fargedisp, sort 1/1
4545323 2TMA310011W0001 RT/U12.86.1-811,4", 12funk/sider, inng.gulvf, fargedisp, hvit 1/1
4544049 2TMA310011B0001  SD/U12.55.1-825, 2,4", 56mm, 12funksj, fargedisp, inng.gulvf, sort 11
4544048 2TMA310011B0002 SD/U12.63.1-825, 2,4", 63mm, 12funksj, fargedisp, inng.gulvf, sort 11
Tilbehgr

4549591 2CKA006220A0721 DP4-T-1 Gulvfgler for ABB-free@home® og KNX 1/1
1416281 2TKA00004815 SAGA ramme 1-hull 85mm 1721F85-916 1/10
1416737 2TKA000287G1 IMPRESSIVO®amme 1-hull 85mm hvit, 1721F85-84 1/1

1416611 2TKA00004071 IMPRESSIVO®amme 1-hull 85mm, sort matt, 1721F85-885 11
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KNX
Enkle brytere

Enkle men funksjonelle KNX brytere som konfigureres etter behov. Her finnes godt utvalg av vipper i
forskjellige farger. Disse bryterne har ogsa innebygget temperatur sensor.

Bryterinnsatser med integrert bustilkobler, settes sammen med brytervipper og rammer som Impressivo, Saga, Future Linear etc.
Har innebygget temperaturfeler. LED kan bukes til & vise funksjon.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
4544090 2CKAO006133A0221  6108/06-500, 1/2v bryterinnsats, int.buskobl, temp faler 1/1
4544091 2CKAO006133A0223  6108/07-500, 2/4-v bryterinnsats, int.buskobl, temp faler 171
Tilbehgr

4549541 2CKA006220A0139 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX enkel front uten symbol, hvit, SR-1-84 1/10
4549543 2CKA006220A0151 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX enkel front med dim.symbol, hvit, SRD-1-84 1/10
4549544 2CKA006220A0145 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX enkel front persienne, hvit, SRB-1-84 1/10
4549545 2CKA006220A0142 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX enkel front med lys symbol, hvit, SRL-1-84 1/10
4549546 2CKA006220A0148 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX enkel front med scene symbol, hvit, SRS-1-84 1/10
4549683 2CKA006220A0618 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX enkel front uten symbol, sort matt, SR-1-885 1/10
4549685 2CKA006220A0620  IMPRESSIVO@lex, f@h, KNX enkel front persienne, sort matt, SRB-1-885 1/10
4549542 2CKA006220A0154  IMPRESSIVO@lex, f@h, KNX hgyre/venstre front uten symbol, hvit, SR-2-84 1/10
4549548 2CKA006220A0260  IMPRESSIVO@lex, f@h, KNX, front dobbel vippe hgyre med dim.symbol, hvit, SRD-2-R-84 1/10
4549547 2CKAO006220A0166  IMPRESSIVO@lex, f@h, KNX, front dobbel vippe venstre med dim.symbol, hvit, SRD-2-L-84 1/10
4549549 2CKA006220A0160 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX, front dobbel vippe hgyre/venstre persienne symbol, hvit, SRB-2-84 1/10
4549550 2CKA006220A0157 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX, front dobbel vippe venstre med lys symbol, hvit, SRL-2-L-84 1/10
4549551 2CKA006220A0169 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX, front dobbel vippe hgyre med lys symbol, hvit, SRL-2-R-84 1/10
4549688 2CKA006220A0623 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX hgyre/venstre front uten symbol, sort matt, SR-2-885 1/10
4549690 2CKA006220A0625 IMPRESSIVO®&lex, f@h, KNX, front dobbel vippe hgyre/venstre persienne symbol, sort matt, SRB-2-885 1/10
1416737 2TKA000287G1 IMPRESSIVO®amme 1-hull 85mm hvit, 1721F85-84 1/1

1416611 2TKA00004071 IMPRESSIVO®amme 1-hull 85mm, sort matt, 1721F85-885 11




56 Bestselgere 2024

KNX
DALI gateway

DALI gatewayer kan | detalj kontrollere lys pd en meget god mate. Alle typer er DALI2 sertifisert, og
med premium versjon kan man i tilegg kontrollere HCL, RGBWog tuneable white.

Dali2 sertifiserte gatewayer med leller 2 kanaler. 16(x2) grupper 64(x2) adresser for Dali forkoblinger og drivere. Her kan det velges
grupper og eller enkeltkonfigurerte DALI lamper. Disse finnes i standard versjon som tar alle typer drivere og ballaster utenom DT8
og en premium variant som har alle funksjoner. Begge typer har mulighet for kontroll av ngdlys. I tillegg har premium versjonen
fargekontroll bade for RGBWog tuneable white. Her er det og mulig & sette flere typer sekvenser og lage scener med forskjellige
farger. Enten nyanser i hvit eller forskjelig RGBWfarger. Dette kan og settes som en automatikk (HCL) gjennom dagsrytmen. DALI
adresser settes enkelt med ABBi-bus-tool. Det finnes og en genial mulighet for enkelt & legge til nye ballaster/drivere. Her kan man
teste programmet og enhetene, eller diagnostisere pé feilmeldinger, konflikter etc.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

4544214 2CDG110198R0011 DG/S 1.64.1.1,64 adr, gruppe eller singel kontroll, ngdlys, LED 1/1
4544215 2CDG110199R0011 DG/S 2.64.1.1,2x64 adr, gruppe eller singel kontroll, ngdlys, ngdlys, LED 171
4544205 2CDG110273R0011 DG/S1.64.5.1, 64 adr, tuneable white, ngdlys, gruppe eller singel kontroll, HCL, 11

4544206 2CDG110274R0011

DG/S2.64.5.1, 2x64 adr, tuneable white, nadlys, gruppe eller singel kontroll, HCL 1/1
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KNX
Solavskjermingsaktuatorer

Meget gode utganger for styring av solavskjerming. Disse finnes med og uten manuell betjening og
alle kan settes opp med veeralarm for beskyttelse av utvendige systemer. Kobler man disse sammen
med veerstasjon og/eller utvendige lysfalere far man en meget god automatikk pa solavskjerming pa

I bygg.

For styring av uavhengige 230 V AC- motorer via ABBi-bus® KNX. Enheten er konstruert for styring av persienner, rullegardiner,
markiser og andre skjermingsprodukter, samt for styring av dgrer, vinduer og ventilasjonsklaffer. Ekstra hjelpespenning er ikke
nedvendig. For & beskytte enhetene er utgangskontaktene elektromekanisk 1ast mot hverandre. Trykknapper for manuell betjening
er plassert foran pa enheten for & kontrollere utgangene f.eks. under igangkjering. Gjeldende status for utgangen vises via
lysdioder. Disse kan diagnostiseres og testes i ABBi-bus® Tool.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
4545182 2CDG110122R0011  JRA/S8.230.2.1, Persienneaktuator 8 kanal, 6A, 230V, man betj, DIN 1/1
4545178 2CDG110121R0011  JRAJ/S 4.230.2.1, persienneaktuator, 4 kanal, 6A, 230V, , man betj, DIN 1/1
4545172 2CDG110120R0011  JRAJ/S 2.230.2.1,,Persienneaktuator 2 kanal, 6A, 230V, man betj, DIN 11
4545183 2CDG110126R0011  JRA/S 8.230.5.1,, Persienneaktuator 8 kanal, 6A, 230V, man betj, vandrings det. man betj, Din 1/1
4545179 2CDG110125R0011 JRA/S 4.230.5.1, Persienneaktuator, 4 kanal, 6A, 230V, man betj, vand.detek, DIN 1/1
4545173 2CDG110124R0011  JRA/S 2.230.5.1,Persienneaktuator, 2 kanal, 6A, 230V, man betj, vand.detek, DIN 1/1
4545181 2CDG110131R0011 JRAJ/S 8.230.1.1,Persienneaktuator, 8 kanal, 6A, 230V, DIN 1/1
4545177 2CDG110130R0011 JRAJ/S 4.230.1.1,Persienneaktuator, 4 kanal, 6A, 230V, DIN 1/1
4545171 2CDG110129R0011  JRA/S 2.230.1.1,Persienneaktuator, 2 kanal, 6A, 230V, DIN 1/1
Tilbehgr

4544391 2CDG110184R0011 WZ/S1.3.1.2Veerstasjonsentral, 4 mod, sentral for WES/A 171
4544388 2CDG120091R0011  WES/A4.1.1Veersensor for WZ/S |, vind, temp, nedbgr, skumring 11
4544389 2CDG120088R0011  WB/Z1.1.1,Veggfeste for veersensorer 171

4544008 2CDG120060R0011 TR/A1.1,GPStid, dato, tempfaler, lyssensor, 1P54 1/1
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KNX
Binaerutganger

Bineerutganger SA/S med strgmmaling og energifunksjon gir unike muligheter for oversikt over
forbruk pa hver kanal eller grupper av kanaler. Manuel funksjon forenkler test av enhet. 16A AC3/20A
utganger gir robust funksjon. Har ogs& mulighet for laststyring etter forbruk.

Bineerutganger SA/S med strgmmaling og energifunksjon gir unike muligheter for oversikt over forbruk pa hver kanal eller grupper
av kanaler. Manuel funksjon forenkler test av enhet. 16A AC3/20A utganger gir robust funksjon. Har ogsd mulighet for laststyring
etter forbruk. xx kanals utgaver med innebygde muligheter for kontroll av energiforbruket og innstilling for laststyring internt.
Disse utgavene kan hentes inn i QA/S1.16.1for visualisering og sentrale kontrollfunksjoner. Disse kan diagnostiseres og testes i
ABBi-bus® Tool.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

4544055 2CDG110272R0011  SA/S12.16.6.2,binzerutgang, 12kanal, 16A,AC3last, med stremdeteksjon, energifunksjon, man 1/1
4544054 2CDG110271R0011  SA/S8.16.6.2, bineerutgang, 8 kanal, 16A, AC3last, med stramdeteksjon, energifunksjon, man 1/1
4544053 2CDG110270R0011  SA/S4.16.6.2, bineerutgang, 4 kanal, 16A, AC3last, med stremdeteksjon, energifunksjon, man 11
4544052 2CDG110269R0011 SA/S2.16.6.2, binserutgang, 2 kanal, 16A, AC3last, med stremdeteksjon, energifunksjon, man 1/1
4545316 2CDG110268R0011  SA/S12.16.5.2,bineerutgang, 12kanal, 16A,AC3last, logikk, trappel, man 1/1
4545315 2CDG110267R0011  SA/S8.16.5.2, binaerutgang, 8 kanal, 16A, AC3last, logikk, trappel, man 1/1
4545314 2CDG110266R0011  SA/S4.16.5.2, binserutgang, 4 kanal, 16A,AC3last, logikk, trappel, man 1/1

4545313 2CDG110265R0011  SA/S2.16.5.2, bineerutgang, 2 kanal, 16A,AC3last, logikk, trappel, man 1/1
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KNX
Streamforsyninger

Stramforsyninger er drivkraften p& en KNX linje. Disse fas i standard versjoner og utgaver med
diagnostikk. Typene leveres 160, 320 og 640mA. Utgaver med diagnostikk i 320 og 640mA.

Streamforsyning xxxmA med diagnostikk, for forsyning av inntil xx KNX-komponenter. Enheten har status LED for visning av
tilstand. Spenningstilfgrsel pa 85-265VAC. I tillegg har denne type strgmforsyning mulighet for & diagnostisere og sende telgram
for status og alarmer.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke

4544374 2CDG110145R0011  SV/S30.320.2.1, stramforsyning KNX, 320mA, diagnostikk, status 1/1
4544375 2CDG110146R0011  SV/S30.640.5.1, strgmforsyning KNX 640mA, diagnostikk, status 1/1
4544369 2CDG110144R0011  SV/S30.160.1.1,stramforsyning KNX, 160mA, 11
4544376 2CDG110166R0011  SV/S30.320.1.1, stremforsyning  KNX, 320mA 171

4544377 2CDG110167R0011  SV/S30.640.3.1,stramforsyning KNX, 640mA 171







Last- og sikkerhetsbrytere

62 Sidebetjente sikkerhetsbrytere

63 Frontbetjente sikkerhetsbrytere

64 EMC-sikkerhetsbrytere med plastkapsling
65 DC-sikkerhetsbrytere for solcelleanlegg
66 Store sikkerhetsbrytere med plastkapsling
67 Store sikkerhetsbrytere med stalkapsling
68 Lastskillebrytere

69 Tilbehgr
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Last- og sikkerhetsbrytere
Sidebetjente sikkerhetsbrytere

BWS-serien tilbyr sidebetjente sikkerhetsbrytere av hay kvalitet. Kapslingen er IP65 og UV-beskyttet, og er tilpasset bade utenders
og innendars bruk. De er tilgjengelige i forskjellige farger, som grd, hvit og gul. BWS-sikkerhetsbrytere er ogsa tilgjengelige som 3-,
4- og 6-polte utgaver. De leveres med ferdig montert hjelpekontakt (1NO). Kabelinnfgringene har gjenger og

svekkinger/utslagshull, for enkel montering av nipler uten kontramuttere. Membrangjennomfgringer er inkludert (IP54), men nipler
ber brukes for hgyere IP-grad (IP65). Handtaket er laget for lasing med hengelds. For lasing med flere hengeldser kan du bruke
I&sebgylen L6 (2CMA144539R1000). BWS-brytere for 16 A er tilpasset M25-nipler (2xM25/2xM25), mens de for 25 A er tilpasset
M32-nipler, og M16-nippel for kabel til hjelpekontakten/styrestram  (2xM32/2xM32+M16). De 6-polte utgavene er for M25 og M16
(2xM25+M16/2xM25+M16), bade ved 16 Aog 25 A.

Elnummer ABB varenummer Varetekst Ordre/pakke
1428813 2CMA142417R1000  Sikkerhetsbryter, BWS316TPN,3P, 400V, 16A,7.5kW, Plastkapsling, P54, Sidebetjent, 1NO 10/1
1428812 2CMA142418R1000  Sikkerhetsbryter, BWS416TPSN,4P, 400V, 16A,7.5kW, Plastkapsling, IP54, Sidebetjent, 1INO 10/1
1428816 2CMA142419R1000 Sikkerhetsbryter, BWS616TPN,6P, 400V, 16A, 7.5kW, Plastkapsling, 1P54, Sidebetjent, 1NO 171
1428818 2CMA142420R1000 Sikkerhetsbryter, BWS325TPN,3P, 400V, 25A, 11kW,Plastkapsling, 1P54, Sidebetjent, 1NO 10/1
1428821 2CMA142421R1000 Sikkerhetsbryter, BWS425TPSN,4P, 400V, 25A, 11kW,Plastkapsling, 1P54, Sidebetjent, 1NO 171
1428188 2CMA106219R1000  Sikkerhetsbryter, BWS316WFTPN3P, 400V, 16A, 7.5kW, Plastkapsling, 1P54, Hvit, Sidebetjent, 1NO 10/1
1424405 2CMA142423R1000  Sikkerhetsbryter, BWS316YTPN,3P, 400V, 16A,7.5kW, Plastkapsling, IP54, Rad/gul, Sidebetjent, 1NO 10/1
1424404 2CMA142426R1000  Sikkerhetsbryter, BWS325YTPN,3P, 400V, 25A, 11kW,Plastkapsling, IP54, Rad/gul, Sidebetjent, 1NO 1/1
1428735 2CMA142430R1000  Sikkerhetsbryter, LBAS316TPN,3P,400V, 16A,7.5kW, Alu.kapsling, 1P54, Sidebetjent, 1NO 171

1428736 2CMA142432R1000  Sikkerhetsbryter, LBAS325TPN,3P, 400V, 25A, 11kW,Alu.kapsling, 1P54, Sidebetjent, 1NO 11
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