Interrupteurs-sectionneurs OT
Portefeuille performant et compact

ABS ©O- ' -OFF

« Economies de place pour I'installation
et de colts

« Installation simple et rapide

« Grand choix d’accessoires



Interrupteurs-sectionneurs OT
Portefeuille compact et clair

Les interrupteurs-sectionneurs OT garantissent I'activation,
la direction et la désactivation des courants sous charge dans

les circuits basse tension.

Flexibilité lors de la planification de I'installation
Les interrupteurs de 16 A a 125 A peuvent étre
montés au moyen d’une fixation par encliquetage
ou par vis. Les interrupteurs de 160 A a 4000 A
disposent de pieds de fixation ajustables, ce qui
permet de les monter sur la partie supérieure ou
sur les c6tés. L'option du montage horizontal ou
vertical augmente la flexibilité lors de la planifica-
tion.

Les avantages en bref

Les interrupteurs-sectionneurs OT peuvent égale-
ment étre utilisés comme interrupteurs princi-
paux dans des distributions principales ou secon-
daires. De plus, ils peuvent étre utilisés pour
activer ou déconnecter des groupes de consom-
mateurs, piéces ou des espaces entiers en aval

de I'interrupteur principal. Les interrupteurs-sec-
tionneurs peuvent étre utilisés pour des tensions
jusqu’a 690V CA.

- Réduction de colts grace a un gain de place et a une optimisation d’entreposage

« Installation simple et rapide

- Possibilité de compléter la mesure et la communication

ﬁ » La conception modulaire de I'interrupteur-sectionneur minimise les stocks
- Grand choix d’accessoires tels que des poignées, arbres, contacts auxiliaires, etc.,

permettant d’adapter I'installation

- Assortiment OT standard disponible chez le grossiste (courts délais de livraison)



Systeéme modulaire
d’interrupteurs-sectionneurs OT
Sélection simple

La plupart des combinaisons d’interrupteurs-sectionneurs peuvent étre
réalisées avec quelques composants d’un systeme modulaire simple.

Marche a suivre

o Sélectionner le type de base de I'interrupteur-sectionneur
- Uniquement I'interrupteur, sans poignées ni accessoires

v 000

9 Sélectionner les accessoires adaptés
- Poignée directe ou arbre et poignée pistolet
« Cache-bornes

- Contacts auxiliaires

9 C’est tout
npo

Apprenez-en plus
sur les interrupteurs-
sectionneurs OT



https://new.abb.com/low-voltage/fr-ch/produits/interrupteurs/interrupteurs-sectionneurs
https://new.abb.com/low-voltage/fr-ch/produits/interrupteurs/interrupteurs-sectionneurs
https://new.abb.com/low-voltage/fr-ch/produits/interrupteurs/interrupteurs-sectionneurs
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Outils d’aide a la planification

En plus d’une assistance technique personnalisée, ABB vous propose
de nombreux outils d’aide a la planification numériques.

e-Configure

Si le systéme modulaire standard, qui est égale-
ment disponible chez les grossistes, ne devait pas
suffire, il est possible de recourir au configura-
teur de produits numérique d’ABB. Celui-ci vous
aide a rechercher, a trouver, a configurer et a esti-
mer le prix des produits basse tension.

Fonctions principales

Filtrage des interrupteurs-sectionneurs
en fonction de parametres (courant, poles,
tension, catégorie d’'usage)

Sélection des interrupteurs en fonction du
type et de la disponibilité en stock
Sélection des accessoires adaptés a
I'interrupteur

Affichage des prix catalogue de tous les
composants sélectionnés

Exportation de la liste de pieces triée par
interrupteurs, accessoires compris

Avantages client

Efficacité: gain de temps par rapportala
sélection des produits au moyen du catalogue
complet

Evitement d’erreurs: sélectionnez uniquement
les accessoires qui sont techniquement adaptés
Tous les composants pouvant étre sélectionnés
sont disponibles chez ABB Suisse

Accéder directement
a e-Configure



https://econfigure.xe.abb.com/ch/#/selector/9AAC100796
https://econfigure.xe.abb.com/ch/#/selector/9AAC100796
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Surveillance énergétique

Partout, la pression augmente afin de réduire la
consommation d’énergie et les émissions de COe..
Toutefois, la plupart des entreprises n‘ont actuel-
lement pas de stratégie effective pour gérer leur
consommation d’énergie et garder le contréle de
leurs co(ts.

Assistance technique

ABB dispose de I'un des plus grands assortiments
d’interrupteurs-sectionneurs au monde

Si les types mentionnés ne devaient pas couvrir
vos besoins, veuillez nous contacter. Notre ser-
vice interne formé se fera un plaisir de vous aider.

Les solutions de gestion de I’énergie d’ABB vous
donnent une image compléte de la puissance et
de I'’état de votre systéme électrique. Ainsi, vous
pourrez prendre des décisions fondées, basées
sur des données, afin d’optimiser votre consom-
mation d’énergie et vos co(ts, de garantir la
fiabilité de I'alimentation électrique et d’atteindre
la compatibilité environnementale, ce qui vous
permettra de rester compétitif dans I’économie
industrielle numérique en pleine accélération.
Les interrupteurs-sectionneurs d’ABB peuvent
également étre facilement intégrés dans une
installation de surveillance énergétique.

En savoir plus sur la surveillance
énergétique d’ABB

Hot-line industrie
+4158 586 0672
industriehotline@ch.abb.com



https://new.abb.com/ch/ueber-uns/geschaeftsbereiche/elektrifizierung/energy-and-asset-manager/energy-management
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Interrupteurs-sectionneurs typiques jusqu’a 125 A
OT 16...25...40...63...125..M

Vous trouverez ci-aprés un extrait des types les plus courants. Lassortiment complet peut étre
consulté dans notre configurateur de produits numérique ou sur notre site Internet.

N° de commande Type Description Numéro E

Interrupteurs-sectionneurs

1SCA022497R0220 OT16M3 Interrupteur-sectionneur 3 péles, gris clair, 16 A, 550511 704
avec poignée en T noire, montage sur rail DIN
1SCA022497R0730 OTi6M4 Interrupteur-sectionneur 4 poéles, gris clair, 16 A, 550516 804
avec poignée en T noire, montage sur rail DIN
e - . X :
1SCA022497R0310 OT25M3 Interrupteur-sectionneur 3 pdles, gris clair, 25 A, 550511904
OT40M3 avec poignée en T noire, montage sur rail DIN
1SCA022497R0650 OT25M4 Interrupteur-sectionneur 4 pdles, gris clair, 25 A, 550516 904
avec poignée en T noire, montage sur rail DIN
1SCA022497R0490 OT40M3 Interrupteur-sectionneur 3 péles, gris clair, 40 A, 550512 004
avec poignée en T noire, montage sur rail DIN
1SCA022497R0570 OT40M4 Interrupteur-sectionneur 4 pdles, gris clair, 40 A, 550517 104
avec poignée en T noire, montage sur rail DIN
1SCA022740R8140 OT45ML4 Interrupteur-sectionneur 4 péles, gris clair, 45 A,
OT63ML3 L . .
avec poignée en T noire, montage sur rail DIN
1SCA022530R5770 OT63ML3 Interrupteur-sectionneur 3 pdles, gris clair, 63 A, 550517 304
avec poignée en T noire, montage sur rail DIN
1SCA022530R6400 OT63ML4 Interrupteur-sectionneur 4 poéles, gris clair, 63 A,
avec poignée en T noire, montage sur rail DIN
1SCA022757R0240 OT80ML4 Interrupteur-sectionneur 4 pdles, gris clair, 80 A,
avec poignée en T noire, montage sur rail DIN
1SCA022429R9140 OT125M3 Interrupteur-sectionneur 3 pdles, gris clair, 125 A, 550512 504
avec poignée en T noire, montage sur rail DIN
OT125M3 1SCA022429R9220 OT125M4 Interrupteur-sectionneur 4 péles, gris clair, 125 A, 550517 604

avec poignée en T noire, montage sur rail DIN

Accessoires pour interrupteurs 16-45 A

1SCA022555R9870 OA1L11 Contact auxiliaire 1 contact a fermeture + 1 contact normalement 550592 102
OXP6X150 fermé
OHBS9/1 Accessoires pour interrupteurs 63-125 A

1SCA022380R8770 OHB45]6 Poignée pistolet noire 45 mm, @ d’arbre 6 mm 550590 251

IP65, marquage OFF-ON

1SCA022295R5600 OXP6X150 Arbre, longueur 150 mm, @ 6 mm pour poignées pistolets 550590903

1SCA108226R1001 OXP6X400 Arbre, longueur 400 mm, @ 6 mm pour poignées pistolets 550590946

1SCA108689R1001 OHBS9/1 Poignée en T 72 mm, montage direct non verrouillable 550590058
OA2L11

Accessoires pour interrupteurs 63 A

1SCA022424R3190 OA2L11 Contact auxiliaire 1 contact a fermeture + 550592 103

& 1 contact normalement fermé

1SCA022353R6750 OTS63T3 Cache-bornes (1 kit = 3 pieces) 550595101

OTS63T3 1SCA022353R6910 0TS63T1 Cache-bornes (1 kit = 1 piéces) 550 595 104

Accessoires pour interrupteurs 125 A

1SCA022555R9950 OA3L11 Contact auxiliaire 1 contact a fermeture + 550593014
1 contact normalement fermé
1SCA022379R9680 OTS125T3 Cache-bornes (1 kit = 3 piéces) 550595 102

1SCA022379R9760 OTS125T1 Cache-bornes (1 kit = 1 piéces) 550595 105




Interrupteurs-sectionneurs typiques 160 A
OT160G

Vous trouverez ci-aprés un extrait des types les plus courants. Lassortiment complet peut étre
consulté dans notre configurateur de produits numérique ou sur notre site Internet.

N° de commande Type Description Numéro E

Interrupteurs-sectionneurs

1SCA135134R1001 0OT160G03 Interrupteur-sectionneur 3 péles, 160 A,

sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA135135R1001 OT160G04 Interrupteur-sectionneur 4 péles, 160 A,

sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA150028R1001 OT160GO3KL Interrupteur-sectionneur 3 péles, 160 A,

avec poignée verrouillable, montage sur plaque de support et

0T160G03 sur rail DIN, IEC, actionnement frontal

1SCA150184R1001 OT160G04KL Interrupteur-sectionneur 4 péles, 160 A,

avec poignée verrouillable, montage sur plaque de support et
sur rail DIN, IEC, actionnement frontal

1SCA135136R1001 OT160GTO3 Interrupteur-sectionneur OT ABB 3 pdles, 160 A,
interrupteur avec poignée, montage porte sur porte, IEC
1SCA135137R1001 OT160GT04 Interrupteur-sectionneur OT ABB 4 pdles, 160 A,

interrupteur avec poignée, montage porte sur porte, IEC
OT160GO3KL P pol9 gep P

Accessoires pour interrupteurs OT160G

1SCA022380R9660 OHB6536 Poignée pistolet noire 65 mm, g d’arbre 6 mm 550590 205
OHB6536 IP65, marquage OFF-ON

1SCA022295R5600 OXP6X150 Arbre, longueur 150 mm, @ 6 mm pour poignées pistolets 550590903

1SCA022456R7410 OA3GO01 Contact auxiliaire 1 contact normalement fermé 550592011

1SCA022353R4970 OA1G10 Contact auxiliaire 1 contact a fermeture 550592 201

1SCA022042R6370 OXP6X290 Arbre, longueur 290 mm, @ 6 mm pour poignées pistolets 550590 904

1SCA140414R1001 OTS160G1L3 Cache-bornes (1 kit = 3 piéces) 550595 313
OTS160G1L3 -

1SCA140415R1001 OTS160G1L4 Cache-bornes (1 kit = 4 piéeces) 550595413
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Interrupteurs-sectionneurs typiques de 200 Aa 630 A
OT 200...250...315...400...630
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Vous trouverez ci-aprés un extrait des types les plus courants. Lassortiment complet peut étre
consulté dans notre configurateur de produits numérique ou sur notre site Internet.

N° de commande Type Description Numéro E
Interrupteurs-sectionneurs
1SCA022712R1010 OT200EO03 Interrupteur-sectionneur 3 pdles, 200 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022713R4850 OT200EO4 Interrupteur-sectionneur 4 pdles, 200 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022709R8610 OT250E03 Interrupteur-sectionneur 3 pdles, 250 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022720R0910 OT250E04 Interrupteur-sectionneur 4 pdles, 250 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022727R5910 OT315E03 Interrupteur-sectionneur 3 pdles, 315 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022727R6050 OT315E04 Interrupteur-sectionneur 4 pdles, 315 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022727R7960 OT400E03 Interrupteur-sectionneur 3 pdles, 400 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022727R8000 OT400E04 Interrupteur-sectionneur 4 pdles, 400 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022775R3670 OT630E03 Interrupteur-sectionneur 3 poles, 630 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022776R3390 OT630E04 Interrupteur-sectionneur 4 poles, 630 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
Accessoires pour interrupteurs 200-250 A
1SCA022380R9660 OHB6516 Poignée pistolet noire 65 mm, @ d’arbre 6 mm, IP65, 550590 205
marquage OFF-ON
1SCA022763R2700 OTV250EK Poignée directe noire 65 mm avec arbre et cache
marquage Test-OFF-ON
1SCA022295R5600 OXP6X150 Arbre, longueur 150 mm, @ 6 mm pour poignées pistolets 550590903
1SCA022042R6370 OXP6X290 Arbre, longueur 290 mm, @ 6 mm pour poignées pistolets 550590904
1SCA022731R8310 OTS250G1S/3 Cache-bornes court (1 kit = 3 piéces) 550 595 304
1SCA022731R8150 OTS250G1L/3 Cache-bornes long (1 kit = 3 piéces)
1SCA022731R8400 OTS250G1S/4 Cache-bornes (1 kit = 4 piéces) 550595 403
1SCA022731R8230 OTS250G1L/4 Cache-bornes long (1 kit = 4 piéces) 550595 402
Accessoires pour interrupteurs 315-400 A
1SCA022381R0830 OHB95]12 Poignée pistolet noire 95 mm, @ d’arbre 12 mm, IP65, 550590254
marquage OFF-ON
1SCA022763R2960 OTV400EK Poignée directe noire 65 mm avec arbre et cache
marquage Test-OFF-ON
1SCA022325R6710 OXP12X185 Arbre, longueur 185 mm, @ 12 mm pour poignées pistolets
1SCA022042R6110 OXP12X535 Arbre, longueur 535 mm, @ 12 mm pour poignées pistolets
1SCA022736R9060 OTS400G1S/3 Cache-bornes court (1 kit = 3 pieces) 550 595 306
1SCA022736R8840 OTS400G1L/3 Cache-bornes long (1 kit = 3 piéces) 550 595 305
1SCA022736R9650 0TS400G1S/4 Cache-bornes (1 kit = 4 piéces) 550 595 405
1SCA022736R9490 OTS400G1L/4 Cache-bornes long (1 kit = 4 piéces)




Interrupteurs-sectionneurs typiques de 200 Aa 630 A
OT 200...250...315...400...630

-
OTV400EK
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OXP12X280
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Vous trouverez ci-aprés un extrait des types les plus courants. Lassortiment complet peut étre
consulté dans notre configurateur de produits numérique ou sur notre site Internet.

N° de commande Type Description Numéro E

Accessoires pour interrupteurs 315-400 A

1SCA022381R0830 OHB95]12 Poignée pistolet noire 95 mm, @ d’arbre 12 mm, IP65, 550590 254
marquage OFF-ON
1SCA022763R2960 OTV400EK Poignée directe noire 65 mm avec arbre et cache
marquage Test-OFF-ON
1SCA022325R6710 0OXP12X185 Arbre, longueur 185 mm, @ 12 mm pour poignées pistolets
1SCA022042R6110 OXP12X535 Arbre, longueur 535 mm, @ 12 mm pour poignées pistolets
1SCA022736R9060 OTS400G1S/3 Cache-bornes court (1 kit = 3 piéces) 550 595 306
1SCA022736R8840 OTS400G1L/3 Cache-borneslong (1 kit = 3 piéces) 550595 305
1SCA022736R9650 0OTS400G1S/4  Cache-bornes (1 kit = 4 piéces) 550 595 405

1SCA022736R9490 OTS400G1L/4  Cache-borneslong (1 kit = 4 piéces)

Accessoires pour interrupteurs 630 A

1SCA022381R1560 OHB1253]12 Poignée pistolet noire 125 mm, @ d’arbre 12 mm, IP65,

marquage OFF-ON
1SCA022804R6340 OTV800EK Poignée directe noire 125 mm avec arbre et cache

marquage Test-OFF-ON
1SCA022137R5140 0OXP12X280 Arbre, longueur 280 mm, @ 12 mm pour poignées pistolets
1SCA022042R6110 OXP12X535 Arbre, longueur 535 mm, @ 12 mm pour poignées pistolets
1SCA022776R8190 OTS800G1S/3 Cache-bornes court (1 kit = 3 piéces) 550 595 308
1SCA022776R7890 OTS800G1L/3 Cache-borneslong (1 kit = 3 piéces) 550 595 307
1SCA022776R8270 OTS800G1S/4 Cache-bornes court (1 kit = 4 piéces) 550 595 407
1SCA022776R7970 OTS800G1L/4 Cache-borneslong (1 kit = 4 piéces) 550 595 406

Accessoires pour interrupteurs 200-630 A

1SEP622724R0001 ITS2.1 Module de mesure et de communication ITS2.1
1SCA022456R7410 OA3GO1 Contact auxiliaire 1 contact normalement fermé 550592 011
1SCA022353R4970 OA1G10 Contact auxiliaire 1 contact a fermeture 550592 201

1SCA022714R8810 OEA28 Module pour contacts auxiliaires, montage vissé
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Interrupteurs-sectionneurs typiques de 800 A a 4000 A
OT 800...1000...1250...2000...2500...3200...4000
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Vous trouverez ci-aprés un extrait des types les plus courants. Lassortiment complet peut étre
consulté dans notre configurateur de produits numérique ou sur notre site Internet.

N° de commande Type Description Numéro E
Interrupteurs-sectionneurs
1SCA022753R5920 OT800EO03 Interrupteur-sectionneur 3 pdles, 800 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022753R5760 OT800EO4 Interrupteur-sectionneur 4 poles, 800 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022860R5850 OT1000EO3 Interrupteur-sectionneur 3 pdles, 1000 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022860R6070 OT1000E04 Interrupteur-sectionneur 4 pdles, 1000 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022860R5510 OT1250E03 Interrupteur-sectionneur 3 pdles, 1250 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022860R5690 OT1250E04 Interrupteur-sectionneur 4 pdles, 1250 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022860R6400 OT1600E03 Interrupteur-sectionneur 3 pdles, 1600 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA022860R6660 OT1600E04 Interrupteur-sectionneur 4 pdles, 1600 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA105514R1001 OT2000E03 Interrupteur-sectionneur 3 poles, 2000 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA105515R1001 OT2000E04 Interrupteur-sectionneur 4 pdles, 2000 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA104971R1001 OT2500E03 Interrupteur-sectionneur 3 poles, 2500 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA105145R1001 OT2500E04 Interrupteur-sectionneur 4 pdles, 2500 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA128479R1001 OT3200E04 Interrupteur-sectionneur 4 poles, 3200 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA128480R1001 OT3200E03 Interrupteur-sectionneur 3 poles, 3200 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA124847R1001 OT4000EO03 Interrupteur-sectionneur 3 pdles, 4000 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
1SCA124855R1001 OT4000E04 Interrupteur-sectionneur 4 pdles, 4000 A, interrupteur de base
sans poignée ni arbre, IEC, actionnement frontal
Accessoires pour interrupteurs 800 A
1SCA022381R1560 OHB125]12 Poignée pistolet noire 125 mm, @ d’arbre 12 mm, IP65,
marquage OFF-ON
1SCA022804R6340 OTV800EK Poignée directe noire 125 mm avec arbre et cache
marquage Test-OFF-ON
1SCA022776R8190 OTS800G1S/3 Cache-bornes court (1 kit = 3 pieces) 550595 308
1SCA022776R7890 OTS800G1L/3 Cache-bornes long (1 kit = 3 piéces) 550595 307
1SCA022776R8270 OTS800G1S/4 Cache-bornes court (1 kit = 4 pieces) 550 595 407
1SCA022776R7970 OTS800G1L/4 Cache-bornes long (1 kit = 4 piéces) 550595 406




Interrupteurs-sectionneurs typiques de 800 A a 4000 A
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Vous trouverez ci-aprés un extrait des types les plus courants. Lassortiment complet peut étre

consulté dans notre configurateur de produits numérique ou sur notre site Internet.

N° de commande Type Description Numéro E
Accessoires pour interrupteurs 1000-1600 A
1SCA022865R9430 OHB150112P Poignée pistolet noire 2 x 150 mm, @ d’arbre 12 mm, IP65,

marquage OFF-ON
1SCA106608R1001 OTV1000EK Poignée directe noire 274 mm avec arbre et cache

marquage Test-OFF-ON
1SCA022871R9600 OTS1600G1S/3 Cache-bornes court (1 kit = 3 piéces) 550595 310
1SCA022871R9510 OTS1600G1L/3 Cache-bornes long (1 kit = 3 piéces) 550595 309
1SCA022871R9860 OTS1600G1S/4 Cache-bornes court (1 kit = 4 piéces) 550 595 409
1SCA022871R9780 OTS1600G1L/4 Cache-bornes long (1 kit = 4 piéces) 550595 408
Accessoires pour interrupteurs 2000-2500 A
1SCA022865R9430 OHB150112P Poignée pistolet noire 2 x 150 mm, @ d’arbre 12 mm, IP65,

marquage OFF-ON
1SCA106608R1001 OTV1000EK Poignée directe noire 274 mm avec arbre et cache

marquage Test-OFF-ON
1SCA107260R1001 OTS2500G1S/3 Cache-bornes court (1 kit = 3 pieces) 550595 312
1SCA107261R1001 OTS2500G1L/3 Cache-bornes long (1 kit = 3 piéces) 550595 311
1SCA107271R1001 0TS2500G1S/4 Cache-bornes court (1 kit = 4 piéces) 550595411
1SCA107262R1001 OTS2500G1L/4 Cache-bornes long (1 kit = 4 piéces) 550595410
Accessoires pour interrupteurs 3200-4000 A
1SCA115920R1001 OHB274]12 Poignée pistolet noire 274 mm, @ d’arbre 12 mm, IP65,

marquage OFF-ON
1SCA129044R1001 OTS4000G1S/3 Cache-bornes court (1 kit = 3 piéces)
1SCA129042R1001 OTS4000G1L/3 Cache-bornes long (1 kit = 3 piéces)
1SCA129045R1001 OTS4000G1S/4 Cache-bornes court (1 kit = 4 piéces)
1SCA129043R1001 OTS4000G1L/4 Cache-bornes long (1 kit = 4 piéces)
Accessoires pour interrupteurs 800-4000 A
1SEP622724R0001 ITS2.1 Module de mesure et de communication ITS2.1
1SCA022456R7410 OA3GO01 Contact auxiliaire 1 contact normalement fermé 550592011
1SCA022353R4970 OA1G10 Contact auxiliaire 1 contact a fermeture 550592 201
1SCA022714R8810 OEA28 Module pour contacts auxiliaires, montage vissé
1SCA022137R5140 OXP12X280 Arbre, longueur 280 mm, @ 12 mm pour poignées pistolets
1SCA022042R6110 OXP12X535 Arbre, longueur 535 mm, @ 12 mm pour poignées pistolets




ABB Suisse SA
Electrification

Rue du Sablon 2-4
CH-1110 Morges

Tél. +41 58 588 40 50

ABB Schweiz AG
Electrification
Bruggerstrasse 66
CH-5400 Baden

Tél. +41 58 586 00 00

go.abb/ch-electrification

© 2021 ABB. Tous droits réservés.
Les caractéristiques techniques sont susceptibles d’étre
modifiées sans préavis.
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Nous nous réservons a tout moment et sans préavis
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chaque fois déterminantes lors des commandes.
ABB n’assume aucune responsabilité pour les
éventuels oublis ou les éventuelles erreurs
concernant ce document.

Nous nous réservons tous les droits liés a ce
document ainsi qu’aux illustrations et aux objets
présents. Toute reproduction, divulgation a des tiers
ou utilisation du contenu, dans son intégralité ou en
partie, est interdite sans I'accord écrit préalable
d’ABB.
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