
平板开关电源

CP-PX 24/4.5

CP-PX 是ABB最新推出的一款平板开关电源，
该产品性能稳定、性价比高，主要用于 PLC 
工业控制、机械制造、安防监控等多种场合。

 

特点

 – 额定输出电压24 V DC，输出电流4.5 A

输出电压可通过电位计在21.6 - 26.4 V DC之间调节

输入电压为：90 - 132 /180 - 264 V AC，通过拨码选择

效率为 84%（典型值）

自然空气冷却（无风扇）

工作温度范围：-20…+70 °C (-4...+158 °F)

带过压、过载和短路保护

内置熔断器

最多可2只并联进行冗余连接，但需外接二极管保护

 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –
 –

标识

订货资料

型号 额定输入电压范围 额定输出电压 额定输出电流 工厂产品编号

CP-PX 24/4.5 115 / 230 V AC ，通过拨码开关 24 V DC 4.5 A 1SVR427091R0040

附件

型号

CP-PX-A-DINCLIP

1）L型支架包含一个L型支架和将L型支架安装到电源模块上的螺丝，另外还需再订购一个型号为CP-PX-A-DINCLIP的DIN导轨安装卡脚，以便进行DIN导轨安装，请参见安装图。

CP-PX-A-LBR.05

适用产品

CP-PX产品(平板式导轨安装时）

24 V DC / 4.5 A

工厂产品编号

1SVR427091R9000

1SVR427091R9140

描述

平板式导轨安装卡脚（需要2个，安装螺丝已包含）

L型支架1)
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功能

安装

1.螺钉安装

2.DIN导轨安装

平板电源可以螺钉固定安装，也可与附件配合进行 DIN 导轨安装。

输入L、N、PE：输入端子

输出+、-：输出端子

输出调节：旋转电位计 - 电压调节范围21.6-26.4 V DC

输出状态指示：绿色LED - 有DC输出

A：客户安装孔，其中螺纹孔处安装螺钉伸入电源内不要超过4 mm
B：建议扭矩：M3.0螺钉＜0.75 N.m，M4.0螺钉＜0.8 N.m
C：安装时与其它模块的最小间距为 20 mm
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电气连接

 - 安装、连接必须符合国家标准。

 - 端子L和N分别接交流输入电源，如果接直流输入电源要注意极性。

 - 工作前必须连接保护接地 PE。

 - 供电线路上必须选择合适的断开设备（如线路保护开关或MCB或熔断器）。

 - 平板开关电源的输入侧有内置的熔断器保护。输出侧的接线、导线选择和保护必须符合本地电气规范。

  建议导线线径尽可能大，这样压降会较小。

 - 一次和二次侧内部是电气隔离的，内部没有接地（SELV）。可通过接地达到PELV。

接线图

在TN、TT、IT电网中的连接

用户要参照和符合本地电气规范。

平板开关电源可与有不同接地系统的电网相连。

Earth
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PE

CP-PX

L N PE

TN-S 单相

Earth

L

PEN

CP-PX

L N PE

TN-C 单相

L

N
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EarthEarth

L N PE

TT 单相
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N

CP-PX

Earth

L N PE

IT 单相

+, -： 输出电压

L, N：输入电压

PE：保护接地
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安全说明和警告

安装、调试和维护前，特别注意：

– 在安装、调试和维护之前，必须先将平板开关电源与电网断开。

安装时，特别注意：

– 必须电气专业人员安装，且需符合特定的国家规定（如VDE等）。

– 根据国家规定将模块与电网相连，保护等级 I。

– 平板开关电源及供电线路必须有熔断器保护。在主回路和电源之间必须安装断开设备，以保证 

 平板开关电源能够从主回路断开。

– 端子PE必须和保护接地连接。

– 选择额定的平板开关电源输出导线，连接时极性必须正确。

– 安装平板开关电源时必须考虑有效的通风散热间隙，与其它元器件的最小间距为 20 mm。

– 不正确的安装和操作，不但对人可能造成伤害，也可能导致设备无法正常工作甚至损坏平板开

  关电源。

工作中，特别注意：

– 对平板开关电源进行任何操作前，必须将其从电路上断开，并严格避免上电（生命危险）！

– 平板开关电源内有高能量存储元件，回路带高电压，请确保维护人员避免由于疏忽碰触到高能

  量器件（生命危险）！

– 严禁开盖！严禁在平板开关电源中放入其它物体（生命危险）！

– 严禁更改安装（一次侧和二次侧）！大电流！有电弧和电击危险（生命危险）！

– 灼伤危险：根据运行条件，外壳温度可能很高。

– 模块损坏后，请将模块送回厂家进行维修。
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技术参数

如无特别说明，则所有数据均为Ta=25℃，Uin=230 V AC 的额定数据

型号

输入回路

额定输入电压U
in

输入电压范围

频率范围AC

额定输入电流                                115 V AC

                                                      230 V AC

电流/额定功耗

冲击电流                                        115 V AC

                                                       230 V AC

电源故障缓冲时间                          115 V AC

                                                       230 V AC

内部输入熔断器

功率因数校正（PFC）

工作状态指示

输出电压                                        绿色LED

输出回路

额定输出电压

输出电压误差

输出电压调节范围

额定输出功率

额定输出电流Ir     Ta ≤ 50 °C

输出电流下降       50 °C < Ta ≤ 70 °C

最大输出偏差                                负载变化

                              输入电压变化

供电电压上电后起动时间 Ir           115 V AC

                                                      230 V AC

上升时间                      满载          115 V AC

                                                      230 V AC

剩余纹波和开关峰值                      BW = 20 MHz

并联连接

串联连接

输出回路 - 无负载、过载、短路特性

短路保护

过载保护

过压保护

无负载保护

其它数据

功耗

效率

MTBF

供电时间

尺寸(L x W x H) mm

重量 

外壳材料

安装

安装位置

两电源间最小安装距离                  水平/垂直

防护等级                                        外壳

保护等级   

电气连接 - 输入回路/输出回路

导线截面面积                多股软线 (带压线端头)

                     多股软线 (不带压线端头)

                     硬线

剥线长度

安装力矩                                       输入 / 输出

14 ms

20 ms

2只，需外加二极管

否

金属

螺钉或DIN导轨

水平或垂直

20 mm

IP 20

I 

100%

5 V DC

± 1.0%

4.5 - 5.5 V DC

0.3 - 4 mm2 (22 - 10 AWG)

10 mm

1.2 Nm (10.5 lb.in)

0.51 kg

159×97.5×38

20.6 W

典型84%

300,000 h

打嗝模式

打嗝模式

限制输出电压

无负载时稳定输出

500 ms

500 ms

150 ms

150 ms

120 mVp-p

± 0.5%

±0.5%

100 W

4.5 A

2% / °C

5 A 慢熔 / 250 V AC

2.6 A 

1.4A

129 W

25 A

40 A

47-63 Hz

115 / 230 V AC ，通过拨码开关 

90-132/180-264VAC，通过拨码开关

CP-PX 24/4.5

无

有 DC 输出
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型号

环境数据

环境温度范围                     工作

                        满载

                        存储

湿热（循环）(IEC/EN 60068-2-30)

振动（正弦波）(IEC/EN 60068-2-6)

隔离数据

绝缘电压                             输入回路 / 输出回路

                        输入 / PE

污染级别

过电压类别 (EN 62368-1)

标准

低压导则

EMC导则

RoHs导则

电气安全

低压保护

电磁兼容

抗干扰

静电放电

射频辐射

瞬变冲击

电涌

射频传导干扰

电源频率磁场

电压突降、短干扰和电压变化

2014/35/EU

2014/30/EU

2011/65/EU

EN 62368-1

SELV (EN 62368)

EN 55032

EN 55024

EN 61000-3-2

EN 61000-3-3

EN 55024

IEC61000-4-2

IEC61000-4-3

IEC61000-4-4

IEC61000-4-5

IEC61000-4-6

IEC61000-4-8

IEC61000-4-11

1.5 kV AC

1.5 kV AC

2

II

CP-PX 24/4.5

-20…+70 °C (-4...+158 °F)

-20…+50 °C (-4...+122 °F)

-40…+85 °C (-40...+185 °F)

20 … 90%

分别沿X, Y, Z三个轴向在10 ~ 500Hz，2G条件下振动，每个振动周期10min，共振动60min



外形尺寸(mm)

相关文档

文档名 文档类型

产品样本

包装盒说明书

文件号

1SXF110013C2001

1SXF110011M2001

CP-PX 平板开关电源

CP-PX 100 150W Instruction sheet 

说明书 | 开关电源CP-PX 24/4.5 - 7

特性曲线

温度降额曲线（额定负载） 输入电压降额曲线T
a
=25℃

I
out

  [A]

Ta  [°C] 输入电压 [V]

I
out

  [A]



联系我们

ABB (中国) 有限公司

北京总部：

中国北京市 100015

朝阳区酒仙桥路10号

恒通广厦

电话: (010) 8456 6688

传真: (010) 8456 9907

http://www.abb.com.cn
ABB (中国) 客户服务热线

电话 : 800-820-9696 / 400-820-9696
电邮 : cn-ep-hotline@abb.com
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样本所载述的产品资料以实物为准，

若有变列恕不另行通知，ABB （中国）

有限公司拥有最终解释权。


