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—
Mylos Etik
Ιταλική φινέτσα με οικολογική συνείδηση

Τα νέα πλαίσια Mylos Etik της σειράς Mylos Modular ήρθαν για να εντυπωσιάσουν 
τόσο με το μοναδικό τους design με φιλοσοφία ενιαίου σχεδιασμού χωρίς 
διακοσμητικό πλαίσιο αλλά και με τα νέα και καινοτομικά υλικά που 
χρησιμοποιούνται για την κατασκευή τους. 
Για πρώτη φορά μία σειρά διακοπτών φωτισμού διαθέτει οικολογική συνείδηση! 
Τα νέα Mylos Etik κατασκευάζονται από μια νέα σειρά φυσικού βιοπλαστικού, ειδικά 
εξελιγμένη από την ABB και κυκλοφορούν σε δύο χρώματα, Λευκό και Μαύρο Ματ 
Soft Touch.

—
Mylos Etik Λευκό Ματ Soft Touch

—
Mylos Etik Μαύρο Ματ Soft Touch

Βραβευμένος σχεδιασμός που 
εντυπωσιάζει
Τα πλαίσια της Mylos Etik έχουν 
βραβευτεί με το Silver A' Design 
Award και το Good Design Award, 
για την απλότητα του σχεδιασμού 
τους και την κομψότητα που 
αποπνέουν. 
Η χρήση του νέου βιοπολυμερούς 
πλαστικού δίνει μία μοναδική 
αισθητική σχεδιασμού χωρίς 
συμβιβασμούς στη βιωσιμότητα 
του κύκλου ζωής τους.
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—
Πλαίσια 
Φυσικά υλικά, εξαιρετικός σχεδιασμός, 
μοναδικά χρώματα

—
Η απεικόνιση όλων των σύγχρονων τάσεων 
στην αρχιτεκτονική και διακόσμηση 
εσωτερικών χώρων. 
Τέσσερα διαφορετικά υλικά σε δύο σχέδια 
δημιουργούν απεριόριστες επιλογές για να 
διαλέξετε τον συνδυασμό που σας ταιριάζει.

—
Πλαίσια από Γυαλί, τετράγωνα
Το γυαλί είναι ένα ξεχωριστό φυσικό υλικό που αποπνέει 
έναν αέρα πολυτέλειας. Μπορεί να είναι κομψό 
και διακριτικό την ίδια στιγμή. Οι δύο χρωματικοί 
συνδυασμοί σε λευκό και μαύρο σατέν προσδίδουν 
κύρος και υψηλή αισθητική σε κάθε χώρο.

Γυαλί: Λευκό σατέν, Μαύρο σατέν

—
Πλαίσια από Μέταλλο, τετράγωνα και στρογγυλεμένα
Τα μεταλλικά πλαίσια είναι η πιο διαδεδομένη 
επιλογή για κομψότητα και ανθεκτικότητα. 
Διατίθενται σε οχτώ διαφορετικούς χρωματισμούς 
σε ματ και glossy αποχρώσεις. Επιπλέον, η ειδική 
κατεργασία του μετάλλου έχει προσδώσει στα 
πλαίσια αυτά μια αίσθηση σατέν σε κάθε άγγιγμα.

Μέταλλο: Πέρλα ματ, Τιτάνιο ματ, Σαμπάνια 
ματ, Νικέλιο ματ, Αλουμίνιο σατέν, Χρυσό 
σατέν, Χρώμιο Glossy, Χρυσό Glossy
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—
Πλαίσια Soft Touch με βελούδινη υφή, 
τετράγωνα και στρογγυλεμένα
Η πιο καινοτομική και πρωτόγνωρη αίσθηση που 
είχατε ποτέ. Τα πλαίσια Soft Touch της σειράς 
Mylos, διαθέτουν ένα μοναδικό χαρακτηριστικό: 
την αίσθηση απαλότητας και βελούδου κάθε 
φορά που ακουμπάτε την επιφάνειά τους.

Βελούδο Soft Touch: Λευκό ματ, Λευκό πάγου ματ, Μαύρο 
ματ, Ψυχρό γκρι ματ, Γραφίτης ματ, Ανθρακίτης ματ, 
Λευκό με λευκό φινίρισμα (περιμετρικά του πλαισίου)

—
Πλαίσια Γυαλιστερά, τετράγωνα και στρογγυλεμένα
Κατασκευασμένα από ειδικές ρυτίνες, τα αστραφτερά 
πλαίσια Mylos αναζωογονούν και ξεχωρίζουν σε 
οποιοδήποτε περιβάλλον. Αναδεικνύουν φυσικά στοιχεία 
όπως το αλάβαστρο ή ο πάγος και ταιριαζουν απόλυτα 
σε μοντέρνους χώρους με hi-tech διακόσμηση.

Γυαλιστερά: Λευκό Glossy, Μαύρο Glossy, 
Ψυχρό γκρι Glossy, Λευκό πάγου Glossy
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—
Προσαρμογή σε ειδικές απαιτήσεις 
Εξατομικευμένες λύσεις για ξενοδοχεία

—
Κάθε διακόπτης Mylos μπορεί να γίνει 
πραγματικά μοναδικός. 
Με τη δυνατότητα εκτύπωσης του ονόματός 
σας, της επωνυμίας ή του λογοτύπου της 
επιχείρησής σας επάνω στην επιφάνεια του 
πλαισίου, μπορείτε να έχετε την προσωπική 
σας υπογραφή παντού.

—
Εκτύπωση λογοτύπων*
Λογότυπα, κείμενα και σύμβολα μπορούν να 
τοποθετηθούν επάνω στην επιφάνεια οποιουδήποτε 
πλαισίου, με μια εξειδικευμένη τεχνική εκτύπωσης.

* Η κατασκευή διακοπτών Mylos με εκτύπωση λογοτύπων υπόκειται σε  
   ποσοτικούς περιορισμούς. Παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας.
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—
Mylos Ultra
Ultra προσωποποιημένοι & μοναδικοί 
διακόπτες

—
Η μοναδική σειρά ABB Mylos Ultra και οι 
αποκλειστικές μας συνεργασίες. Η ΑΒΒ σε συνεργασία 
με τρία από τα πιο διάσημα brand names στον χώρο 
της σύγχρονης σχεδίασης και αρχιτεκτονικής 
εσωτερικού χώρου, δημιούργησε 3 διαφορετικές 
προτάσεις για τους διακόπτες φωτισμού Mylos Ultra. 

Για αυτούς που θέλουν πραγματικά να ξεχωρίζουν!



9

Mylos Ultra by Alcantara®
Μοναδικοί σε αίσθηση αγγίγματος και 
εντυπωσιακοί σε design. Ανακαλύψτε 
σήμερα τη σειρά διακοπτών φωτισμού 
που συγκεντρώνει μέσα της όλη την 
Ιταλική ομορφιά και φινέτσα.

Mylos Ultra by 3M DI-NOCTM
Από μοναδικά υλικά στον χώρο της 
εσωτερικής διακόσμησης όπως το ξύλο, 
το μέταλλο και το μετάξι με 
εκλεπτυσμένο φινίρισμα. 
Μοντέρνο design σε συνδυασμό με 
μοναδικά υλικά.

Mylos Ultra by Janelli & Volpi®
Από μοναδικά υφάσματα του διάσημου 
οίκου, σε κλασσικούς και vintage τόνους, 
δημιουργούμε την πιο Ultra 
προσωποποιημένη πρόταση διακοπτών 
φωτισμού.

Διακόπτες με το δικό σας 
προσωπικό στυλ* 
Διαλέξτε το υλικό που ταιριάζει στο 
προσωπικό σας στυλ και εμείς 
αναλαμβάνουμε να δημιουργήσουμε 
τους διακόπτες που θα διακοσμήσουν το 
σπίτι των ονείρων σας.

* Ισχύουν περιορισμοί, παρακαλούμε επικοινωνήστε μαζί μας
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Έλεγχος θέρμανσης

Κλιματισμός

Έλεγχος εξώθυρας

Έλεγχος ρολών
Έλεγχος φωτισμού

Για κάθε σύγχρονη κατοικία και ανθρώπους με μοντέρνο τρόπο ζωής. 
Το ABB-free@home® μεταμορφώνει ένα διαμέρισμα ή μία κατοικία σε 
ένα έξυπνο σπίτι. Ένα σπίτι εύκολο στον έλεγχο, ασφαλές για όλη 
την οικογένεια και οικονομικό, αφού τα πάντα δουλεύουν 
αποκλειστικά και μόνο όταν τα χρειαζόμαστε.

—
ABB-free@home®

Ο οικιακός αυτοματισμός  
πιο εύκολος από ποτέ

Μια νέα πρόταση. Μια μοναδική ιδέα
Σύγχρονες κατοικίες για ανθρώπους που καινοτομούν με τεχνολογία αιχμής. Νέα σύγχρονα σπίτια με 
αυτόνομες λειτουργίες που προσφέρουν στους χρήστες μία μοναδική εμπειρία αυτοματισμού.

Ατελείωτα πλεονεκτήματα
Με το ABB-free@home® η ζωή γίνεται ευκολότερη.
Ο έλεγχος όλων των λειτουργιών γίνεται με τηλεχειρισμό από οποιοδήποτε σημείο, προσφέροντας 
μοναδική άνεση στον χρήστη.  
Με τον έλεγχο της εξώθυρας μπορούμε να γνωρίζουμε οποιαδήποτε στιγμή ποιος χτυπάει το 
κουδούνι αφού η κλήση μεταφέρεται αυτόματα στο smartphone ή το tablet του χρήστη. Αλλά και να 
χάσει την κλήση το σύστημα, την αποθηκεύει αυτόματα μαζί με τις φωτογραφίες του επισκέπτη. Με 
τους ανιχνευτές κίνησης του συστήματος ABB-free@home®, ο φωτισμός ενεργοποιείται μόνο όταν ο 
χρήστης βρίσκεται στο δωμάτιο και απενεργοποιείται αυτόματα κατά την έξοδο, εξοικονομώντας 
ενέργεια και πολύτιμους πόρους.
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—
Διακόπτης free@home 
στη σειρά Mylos Ultra 
με δυνατότητα 
ενεργοποίησης σεναρίων 
αυτοματισμού και 
άλλων λειτουργιών

Έλεγχος εξ' 
αποστάσεως της 
κατοικίας σας από 
όπου και αν είστε, 
μέσω smartphone 
ή tablet

Πολυλειτουργικοί 
διακόπτες 
Mylos free@home 
για έλεγχο 
σεναρίων και όλων 
των λειτουργιών 
της κατοικίας

Συνεργασία του 
συστήματος 
αυτοματισμού με το 
σύστημα ελέγχου 
εισόδου 
ABB-Welcome

Έλεγχος με το 
free@home 
των έξυπνων 
λαμπτήρων 
Philips HUE 
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Περιγραφή Χρώμα Τύπος Κωδικός
Τιμή 

(€) 

Διακόπτες απλοί

Διακόπτης απλός 1ΣΤ., 
16 A - 250 V 
 

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Λευκό 2CSY1001SC 71584
10,44

Μαύρο 2CSY1001SS 71713

Διακόπτης διπολικός 1ΣΤ., 

16 A - 250 V
 

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Λευκό 2CSY1002SC 71585
17,42

Μαύρο 2CSY1002SS 71714

Διακόπτης απλός 2ΣΤ., 
16 A - 250 V
 

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Λευκό 2CSY1001ZC 71586
11,40

Μαύρο 2CSY1001ZS 71715

Διακόπτης διπολικός 1ΣΤ. με κλειδί, 
16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1007MC 71615
62,72

Μαύρο 2CSY1007MS 71744

Διακόπτης διπολικός 1ΣΤ. με κλειδί 
universal, 
16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1007MCU 71617
62,72

Μαύρο 2CSY1007MSU 71746

Διακόπτες αλέ-ρετούρ

Διακόπτης απλός & αλέ-ρετούρ 1ΣΤ.,
16 A - 250 V. 

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Λευκό 2CSY1003SC 71587
12,62

Μαύρο 2CSY1003SS 71716

Διακόπτης απλός & αλέ-ρετούρ 2ΣΤ.,
16 A - 250 V. 

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Λευκό 2CSY1003ZC 71588
13,77

Μαύρο 2CSY1003ZS 71717

Διακόπτης αλέ-ρετούρ ενδιάμεσος 1ΣΤ., 
16 A - 250 V. 

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Λευκό 2CSY1010SC 71589
20,37

Μαύρο 2CSY1010SS 71718

Διακόπτης αλέ-ρετούρ ενδιάμεσος 2ΣΤ., 
16 A - 250 V. 

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Λευκό 2CSY1010ZC 71590
21,97

Μαύρο 2CSY1010ZS 71719

Διακόπτης ρολών 3 θέσεων 
με κεντρικό off 1ΣΤ., 
16 A - 250 V. 

Λευκό 2CSY1011MC 71591
29,53

Μαύρο 2CSY1011MS 71720

Μπουτόν

Μπουτόν απλό 1ΣΤ., 
1NO, 16 A - 250 V 

 Επαφές ταχείας σύνδεσης

Λευκό 2CSY1005SC 71594
10,21

Μαύρο 2CSY1005SS 71723

—
Μηχανισμοί εντολών

—
Κωδικοί παραγγελίας & Τιμοκατάλογος 
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Περιγραφή Χρώμα Τύπος Κωδικός
Τιμή 

(€) 

Μπουτόν (συνέχεια)

Μπουτόν απλό 1ΣΤ., 
1NC, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1016MC 71595
12,94

Μαύρο 2CSY1016MS 71724

Μπουτόν 2πλό NO+NO 1ΣΤ., 
16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1017MC 71596
20,42

Μαύρο 2CSY1017MS 71725

Μπουτόν 2πλό 
με μανδάλωση NO+NO 1ΣΤ., 
16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1018MC 71597
28,08

Μαύρο 2CSY1018MS 71726

Μπουτόν απλό 
με κορδόνι (2,25 m) 1ΣΤ., 
1NO, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1020MC 71598
19,14

Μαύρο 2CSY1020MS 71727

Μπουτόν απλό 
με κορδόνι (2,25 m) 1ΣΤ.,
1NC, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1021MC 71599
19,14

Μαύρο 2CSY1021MS 71728

Μπουτόν απλό 
με σύμβολο ON 1ΣΤ., 
1NO+1NC, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1022MC 71600
20,74

Μαύρο 2CSY1022MS 71729

Μπουτόν απλό 
με σύμβολο OFF 1ΣΤ., 
1NO, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1023MC 71601
20,74

Μαύρο 2CSY1023MS 71730

Μπουτόν απλό 
με σύμβολο κουδούνι 1ΣΤ.,
1NO, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1028MC 71602
11,21

Μαύρο 2CSY1028MS 71731

Μπουτόν απλό 
με σύμβολο κλειδί 1ΣΤ., 
1NO, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1029MC 71603
11,21

Μαύρο 2CSY1029MS 71732

Μπουτόν απλό 
κλιμακοστασίου 1ΣΤ.,
1NO, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1030MC 71604
11,21

Μαύρο 2CSY1030MS 71733

Μπουτόν 2πολικό 
με κλειδί 1ΣΤ., 
1NO, 16 A - 250 V"

Λευκό 2CSY1008MC 71616
62,72

Μαύρο 2CSY1008MS 71745

Μπουτόν 2πολικό 
με κλειδί universal 1ΣΤ., 
1NO, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1008MCU 71618
62,72

Μαύρο 2CSY1008MSU 71747
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Περιγραφή Χρώμα Τύπος Κωδικός
Τιμή 

(€) 

Ρελέ

Ρελέ καστάνιας 1 επαφής 1ΣΤ., 
10 A - 230 V

Λευκό 2CSY1012MC 71592
35,97

Μαύρο 2CSY1012MS 71721

Ρελέ τηλεχειρισμού 1 επαφής 1ΣΤ., 
10 A - 230 V

Λευκό 2CSY1014MC 71593
35,97

Μαύρο 2CSY1014MS 71722

—
Μηχανισμοί εντολών φωτιζόμενοι με ενσωματωμένο LED

Διακόπτες με ενσωματωμένο LED			 

Διακόπτης απλός φωτιζόμενος με LED 
1ΣΤ., 
16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1004FC 71605
18,55

Μαύρο 2CSY1004FS 71734

Διακόπτης διπολικός φωτιζόμενος με 
LED 1ΣΤ., 
16 A - 250 V 
(φωτισμός προσανατολισμού)

Λευκό 2CSY1006MC 71606
22,15

Μαύρο 2CSY1006MS 71735

Διακόπτης διπολικός φωτιζόμενος με 
LED 1ΣΤ., 
16 A - 250 V 
(φωτισμός ένδειξης λειτουργίας)

Λευκό 2CSY1006FC 71607
22,15

Μαύρο 2CSY1006FS 71736

Μπουτόν με ενσωματωμένο LED

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED 1ΣΤ., 
1NO, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1015FC 71608
18,55

Μαύρο 2CSY1015FS 71737

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED 
κόκκινο 1ΣΤ., 1NO, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1024MC 71609
22,15

Μαύρο 2CSY1024MS 71738

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED 
πράσινο 1ΣΤ.,  
1NO, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1025MC 71610
22,15

Μαύρο 2CSY1025MS 71739

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED 
πορτοκαλί 1ΣΤ.,  
1NO, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1026MC 71611
22,15

Μαύρο 2CSY1026MS 71740

Μπουτόν απλό φωτιζόμενο με LED λευκό 
1ΣΤ.,  
1NO, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1027MC 71612
22,15

Μαύρο 2CSY1027MS 71741

Μπουτόν επιγραφής φωτιζόμενο με LED 
2ΣΤ.,  
1NO, 16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1031MC 71613
28,30

Μαύρο 2CSY1031MS 71742

—
Μηχανισμοί εντολών

—
Κωδικοί παραγγελίας & Τιμοκατάλογος
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Περιγραφή Χρώμα Τύπος Κωδικός
Τιμή 

(€) 

Πρίζες προστασίας

Πρίζα σούκο προστασίας 2P+E Τύπου 
P30 2ΣΤ.,  
16 A - 250 V

Λευκό 2CSY1108MC 71642
19,14

Μαύρο 2CSY1108MS 71768

Πρίζα σούκο προστασίας  κόκκινη 2P+E 
Τύπου P30 2ΣΤ.,  
16 A - 250 V 2CSY1114MR 71647

19,42

Φορτιστής USB, 650 mA, με ακροδέκτη 
USB type A, τροφοδοσία 230 V, 50/60 Hz, 
τάση εξόδου 5 V DC

Λευκό 2CSY1160MC 74953
66,63

Μαύρο 2CSY1160MS 74961

Πρίζες TV/SAT

Πρίζα TV/SAT τερματική 1ΣΤ.,  
αρσενικό φις IEC 9,5 mm, με 
διέλευση ρεύματος

Λευκό 2CSY1118MC 71651
21,78

Μαύρο 2CSY1118MS 71771

Πρίζα TV/SAT διέλευσης 1ΣΤ.,  
αρσενικό φις IEC 9,5 mm, 
απώλειες σήμ. 7 dB

Λευκό 2CSY1132MC 71652
31,81

Μαύρο 2CSY1132MS 71772

Πρίζα TV/SAT τερματική 1ΣΤ.,  
θηλυκό φις F, με διέλευση ρεύματος

Λευκό 2CSY1140MC 71655
23,20

Μαύρο 2CSY1140MS 71775

Πρίζα TV/SAT τερματική 2πλή 1ΣΤ.,  
αρσενικό φις IEC 9,5 mm και θηλυκό φις F

Λευκό 2CSY1133MC 71656
66,00

Μαύρο 2CSY1133MS 71776

Τερματική αντίσταση 75 Ohm 2CSE1610EL 71660 1,92

Καλώδιο USB 
αρσενικό type A.  

Οι ρευματοδότες (πρίζες) της σειράς Mylos είναι πλήρως 
συμμορφωμένοι με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και φέρουν 
αριθμό καταχώρισης και σήμα συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΥΑ 
529/2000 του Υπουργείου Ανάπτυξης. 

—
Πρίζες
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Περιγραφή Χρώμα Τύπος Κωδικός
Τιμή 

(€) 

Πρίζες τηλεφώνου και πληροφορικής

Πρίζα τηλεφώνου RJ11 1ΣΤ.

Λευκό 2CSY1121MC 71661
18,83

Μαύρο 2CSY1121MS 71779

Πρίζα πληροφορικής RJ45 1ΣΤ.,  
Cat. 5e, UTP (μη θωρακισμένη)

Λευκό 2CSY1124MC 71663
27,90

Μαύρο 2CSY1124MS 71781

Πρίζα πληροφορικής RJ45 1ΣΤ.,  
Cat. 6, UTP (μη θωρακισμένη)

Λευκό 2CSY1127MC 71665
35,05

Μαύρο 2CSY1127MS 71783

Αντάπτορας Keystone για Modular jacks

Λευκό 2CSY1135MC 71667
7,29

Μαύρο 2CSY1135MS 71785

—
Σήμανση

Οπτική σήμανση

Ενδεικτική λυχνία πορτοκαλί 1ΣΤ. 
(λυχνία LED περιλαμβάνεται)

Λευκό 2CSY1310MC 71676
14,17

Μαύρο 2CSY1310MS 71794

Ενδεικτική λυχνία λευκή 1ΣΤ. 
(λυχνία LED περιλαμβάνεται)

Λευκό 2CSY1311MC 71677
14,17

Μαύρο 2CSY1311MS 71795

Ενδεικτική λυχνία κόκκινη 1ΣΤ. 
(λυχνία LED περιλαμβάνεται)

Λευκό 2CSY1312MC 71678
14,17

Μαύρο 2CSY1312MS 71796

Ενδεικτική λυχνία πράσινη 1ΣΤ. 
(λυχνία LED περιλαμβάνεται)

Λευκό 2CSY1313MC 71679
14,17

Μαύρο 2CSY1313MS 71797

Ακουστική σήμανση

Κουδούνι 12 V 1ΣΤ., ισχύς 5 VA, 
80 dB

Λευκό 2CSY1317MC 71680
34,60

Μαύρο 2CSY1317MS 71798

Κουδούνι 230 V 1ΣΤ., ισχύς 8 VA, 
80 dB

Λευκό 2CSY1318MC 71681
43,62

Μαύρο 2CSY1318MS 71799

Βομβητής 12 V 1ΣΤ., ισχύς 5 VA, 
70 dB

Λευκό 2CSY1321MC 71682
24,52

Μαύρο 2CSY1321MS 71800

—
Πρίζες (συνέχεια)

—
Κωδικοί παραγγελίας & Τιμοκατάλογος 
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Περιγραφή Χρώμα Τύπος Κωδικός
Τιμή 

(€) 

Ακουστική σήμανση (συνέχεια)

Βομβητής 230 V 1ΣΤ., ισχύς 8 VA, 
80 dB

Λευκό 2CSY1322MC 71683
33,73

Μαύρο 2CSY1322MS 71801

—
Συσκευές ελέγχου και αυτοματισμού

Θερμοστάτες

Ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος 
θερμοστάτης, οθόνη LCD, 2ΣΤ.  
Τροφοδοσία 230 V, 50/60 Hz

Λευκό 2CSY1201XC 71686
291,12

Μαύρο 2CSY1201XS 71804

Ηλεκτρονικός προγραμματιζόμενος 
θερμοστάτης  
με 3 επίπεδα θερμοκρασίας,  
οθόνη LCD, 2ΣΤ.  
Τροφοδοσία 230 V, 50/60 Hz

Λευκό 2CSY1202XC 71687
277,90

Μαύρο 2CSY1202XS 71805

Ρυθμιστές φωτεινότητας (Dimmer)

Ηλεκτρονικός ροοστάτης περιστροφικός  
πυρακτώσεως 1ΣΤ.,  
100-500 W, 230 V - 50/60 Hz

Λευκό 2CSY1205MC 71688
45,44

Μαύρο 2CSY1205MS 71806

Ηλεκτρονικός ροοστάτης μπουτόν 1ΣΤ.,   
60-500 W (60-500 VA), 230 V - 50/60 Hz

Λευκό 2CSY1206MC 71689
94,21

Μαύρο 2CSY1206MS 71807

Ηλεκτρονικός ροοστάτης αλέ-ρετούρ 
περιστροφικός πυρακτώσεως 1ΣΤ.,  
100-500 W, 230 V - 50/60 Hz

Λευκό 2CSY1207MC 71690
77,62

Μαύρο 2CSY1207MS 71808

Φωτισμός ασφαλείας (έκτακτης ανάγκης)

Φωτιστικό ασφαλείας διάρκειας 4,5 h.  
Χρόνος φόρτισης 10-20 h.

2CSY1214MC 71693
64,68

2CSY1214MS 71811

Φωτιστικό ασφαλείας διάρκειας 3 h.  
Χρόνος φόρτισης 12 h. 2CSY1303MC 71694 154,79

 Καρτοδιακόπτες

Καρτοδιακόπτης με ενδεικτικό 2ΣΤ.

Λευκό 2CSY1426MC 71697
85,97

Μαύρο 2CSY1426MS 71814
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Περιγραφή Χρώμα Τύπος Κωδικός
Τιμή 

(€) 

Τυφλά καλύμματα

Τυφλό κάλυμμα 1ΣΤ.

Λευκό 2CSY1601MC 71699
2,14

Μαύρο 2CSY1601MS 71815

Τυφλό κάλυμμα 1/2ΣΤ.

Λευκό 2CSY1600MC 71700
2,14

Μαύρο 2CSY1600MS 71816

Τυφλό κάλυμμα 1ΣΤ., με οπή  
Φ 11,50 mm

Λευκό 2CSY1606MC 71701
6,66

Μαύρο 2CSY1606MS 71817

Βάσεις στήριξης

Βάση στήριξης 2ΣΤ., - 2CSY1602MY 71702 1,82

Βάση στήριξης 2ΣΤ.,  
με άγκιστρα για στρογγυλά κουτιά - 2CSY1612MY 71703 2,37

Βάση στήριξης 3ΣΤ. - 2CSY1603MY 71704 1,92

Βάση στήριξης 4ΣΤ. - 2CSY1604MY 71705 2,46

Βάση στήριξης 7ΣΤ. - 2CSY1607MY 71706 6,84

Βάση στήριξης 4+4ΣΤ. - 2CSY1608MY 71707 9,16

LED λυχνίες
LED Λευκό για απλούς φωτιζόμενους διακόπτες,  
250 V 2CSY1632MY 71708 9,53
LED Λευκό για 2πολικούς διακόπτες και 
ρολών φωτιζόμενους,  
250 V 2CSY1633MY 71709 9,53

LED Λευκό 9 V 2CSY1609MY 71710 9,53

LED Λευκό 12 V 2CSY1622MY 71711 9,53

LED Λευκό 24 V 2CSY1624MY 71712 9,53

Οι φωτιζόμενοι μηχανισμοί δεν περιλαμβάνουν λυχνίες. Η παραγγελία των λυχνιών γίνεται ξεχωριστά.

—
Εξαρτήματα εγκατάστασης

—
Κωδικοί παραγγελίας & Τιμοκατάλογος 
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Περιγραφή Χρώμα Τύπος Κωδικός
Τιμή 

(€) 

Ειδικές λειτουργίες

Αντάπτορας Keystone 1ΣΤ.

2CSY1135MC 71667 7,29

2CSY1135MS 71785 7,29

Μηχανισμός HDMI Keystone 1ΣΤ. - 78929 17,09

Μηχανισμός USB Keystone 1ΣΤ. - 82129 17,09

Μπουτόν Make up my Room (MUR) 1ΣΤ.

2CSY1525MC 81935 13,76

2CSY1525MS 81931 13,76

Μπουτόν Do not Disturb (DND) 1ΣΤ.

2CSY1524MC 81933 13,76

2CSY1524MS 81934 13,76

Χωνευτά κουτιά

Χωνευτό κουτί 2 M000500000 77838 0,36

Χωνευτό κουτί 3 1SL0060A00 77839 0,68

Χωνευτό κουτί 4 M000530000 48264 1,57

Χωνευτό κουτί 7 1SL0064A00 48265 3,54
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Φωτισμός ένδειξης 
λειτουργίας

Φωτισμός 
προσανατολισμού  
(μόνιμα ON) Αντίθετα, στην περίπτωση του φωτισμού 

ένδειξης λειτουργίας, το ενσωματωμένο 
LED είναι μόνιμα απενεργοποιημένο και 
ανάβει μόνο όταν ο χρήστης ενεργοποιήσει 
το φως του δωματίου. Έτσι, υπάρχει οπτική 
ένδειξη στον διακόπτη ότι το φως είναι 
ενεργοποιημένο.

Διπολικός διακόπτης 
φωτιζόμενος
2CSY1006MC/S
Λειτουργία μόνιμα 
ΟΝ, μηχανισμός με 
ενσωματωμένο LED.

Διπολικός διακόπτης 
φωτιζόμενος
2CSY1006FC/S
Ένδειξη λειτουργίας, 
μηχανισμός με 
ενσωματωμένο LED.

N
L L

N

Οι παραπάνω περιπτώσεις αναφέρονται σε 2πολικούς μηχανισμούς που διαθέτουν 
ενσωματωμένα ενδεικτικά LED (2CSY1006MC/S και 2CSY1006FC/S). Για την περίπτωση 
του φωτισμού ένδειξης λειτουργίας είναι υποχρεωτική η χρήση 2πολικού διακόπτη και η 
παρουσία ουδετέρου αγωγού Ν (βλέπε παραπάνω σχήμα). 

Ενδεικτικά LED

Λευκό Μαύρο Περιγραφή Τύπος LED Δυνατότητες συνδυασμών

Κλασσικοί μηχανισμοί
Ανταλλακτικό LED 

(plug-in) 230 V

Φωτισμός 
προσαν/σμού 

(σκοτάδι)

Φωτισμός 
ένδειξης 

λειτουργίας

Φωτισμός 
προσαν/σμού  

(μόνιμα ON)

2CSY1011MC 2CSY1011MS
Διακόπτης ρολών 3 θέσεων με 
κεντρικό OFF 1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1016MC 2CSY1016MS Μπουτόν απλό 1ΣΤ., 1NC 2CSY1632MY ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

2CSY1017MC 2CSY1017MS Μπουτόν 2πλό NO+NO 1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1018MC 2CSY1018MS
Μπουτόν 2πλό με μανδάλωση 
NO+NO 1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1022MC 2CSY1022MS
Μπουτόν απλό με σύμβολο ON 1ΣΤ., 
1NO+1NC 2CSY1632MY ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1023MC 2CSY1023MS
Μπουτόν απλό με σύμβολο OFF 1ΣΤ., 
1NO+1NC 2CSY1632MY ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1008MC 2CSY1008MS Μπουτόν 2πολικό με κλειδί 1ΣΤ., 1NO ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1028MC 2CSY1028MS
Μπουτόν απλό με σύμβολο κουδούνι 
1ΣΤ. 2CSY1632MY ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1029MC 2CSY1029MS
Μπουτόν απλό με σύμβολο κλειδί 
1ΣΤ. 2CSY1632MY ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1030MC 2CSY1030MS Μπουτόν απλό κλιμακοστασίου 1ΣΤ. 2CSY1632MY ΝΑΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

—
Ενδεικτικά LED

Οι μηχανισμοί ελέγχου της σειράς Mylos 
φωτίζονται συνεχώς από το ενδεικτικό 
LED, μέχρι ο χρήστης να ενεργοποιήσει 
το φωτιστικό σώμα. Τότε, το LED του 
διακόπτη απενεργοποιείται και ανάβει 
το φως του δωματίου. Αυτή η λειτουργία 
ονομάζεται φωτισμός προσανατολισμού 
και επιτυγχάνεται με τα ανταλλακτικά LED 
2CSY1632MY και 2CSY1633MY.

Φωτισμός προσανατολισμού στο σκοτάδι
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Ενδεικτικά LED (συνέχεια)

Λευκό Μαύρο Περιγραφή Τύπος LED Δυνατότητες συνδυασμών

Μηχανισμοί με επαφές ταχείας σύνδεσης
Ανταλλακτικό LED 

(plug-in) 230 V

Φωτισμός 
προσαν/σμού 

(σκοτάδι)

Φωτισμός 
ένδειξης 

λειτουργίας

Φωτισμός 
προσαν/σμού  

(μόνιμα ON)

2CSY1001SC 2CSY1001SS
Διακόπτης απλός 
1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1002SC 2CSY1002SS
Διακόπτης διπολικός 
1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1001ZC 2CSY1001ZS
Διακόπτης απλός 
2ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1003SC 2CSY1003SS
Διακόπτης απλός & αλέ-ρετούρ 
1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1003ZC 2CSY1003ZS
Διακόπτης απλός & αλέ-ρετούρ 
2ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1010SC 2CSY1010SS
Διακόπτης αλέ-ρετούρ ενδιάμεσος 
1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1010ZC 2CSY1010ZS
Διακόπτης αλέ-ρετούρ ενδιάμεσος 
2ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

2CSY1005SC 2CSY1005SS
Μπουτόν απλό 1ΣΤ., 
1NO ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ

Μηχανισμοί φωτιζόμενοι με ενσωματωμένο LED (230 V) Ενσωματωμένο LED

2CSY1004FC 2CSY1004FS
Διακόπτης απλός φωτιζόμενος 
με LED 1ΣΤ.

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

2CSY1006MC 2CSY1006MS
Διακόπτης διπολικός φωτιζόμενος 
με LED 1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ

2CSY1006FC 2CSY1006FS
Διακόπτης διπολικός φωτιζόμενος 
με LED 1ΣΤ. ΟΧΙ ΟΧΙ ΝΑΙ ΟΧΙ

2CSY1015FC 2CSY1015FS
Μπουτόν απλό φωτιζόμενο 
με LED 1ΣΤ.

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

2CSY1024MC 2CSY1024MS
Μπουτόν απλό φωτιζόμενο 
με LED κόκκινο 1ΣΤ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2CSY1025MC 2CSY1025MS
Μπουτόν απλό φωτιζόμενο 
με LED πράσινο 1ΣΤ., 1NO ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2CSY1026MC 2CSY1026MS
Μπουτόν απλό φωτιζόμενο 
με LED πορτοκαλί 1ΣΤ. ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2CSY1027MC 2CSY1027MS
Μπουτόν απλό φωτιζόμενο 
με LED λευκό 1ΣΤ., 1NO ΟΧΙ ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ

2CSY1031MC 2CSY1031MS
Μπουτόν επιγραφής φωτιζόμενο 
με LED 2ΣΤ., 1NO

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

2CSY1032MC 2CSY1032MS
Μπουτόν επιγραφής φωτιζόμενο 
με LED 3ΣΤ., 1NO

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

Μηχανισμοί ενδεικτικής λυχνίας με ενσωματωμένο LED (230 V) Ενσωματωμένο LED

2CSY1310MC 2CSY1310MS
Ενδεικτική λυχνία πορτοκαλί 1ΣΤ. 
(λυχνία LED περιλαμβάνεται)

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

2CSY1311MC 2CSY1311MS
Ενδεικτική λυχνία λευκή 1ΣΤ. 
(λυχνία LED περιλαμβάνεται)

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

2CSY1312MC 2CSY1312MS
Ενδεικτική λυχνία κόκκινη 1ΣΤ. 
(λυχνία LED περιλαμβάνεται)

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)

2CSY1313MC 2CSY1313MS
Ενδεικτική λυχνία πράσινη 1ΣΤ. 
(λυχνία LED περιλαμβάνεται)

2CSY1609MY (9 V)

ΝΑΙ ΝΑΙ ΝΑΙ2CSY1622MY (12 V)

2CSY1624MY (24 V)
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—
Διακοσμητικά πλαίσια
Μοναδικές επιλογές για κάθε χώρο

Τα πλαίσια της σειράς Mylos είναι κατασκευασμένα από μοναδικά 
υλικά, σε ένα συνδυασμό υψηλής αισθητικής και σχεδίασης. 

Πλαίσια με βελούδινη υφή Soft Touch, εξαιρετικό design και 
φινίρισμα που μπορεί να ικανοποιήσει ακόμα και τα πιο απαιτητικά 
γούστα. 
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—
Κωδικοί παραγγελίας & Τιμοκατάλογος 

Πλαίσια
Αριθμός 

Στοιχείων Τύπος Κωδικός Πλαίσια
Αριθμός 

Στοιχείων Τύπος Κωδικός
Τιμή 

(€) 

Mylos Etik   Νέο          

Λευκό Μαύρο

2 2CSY0201QEP 82897 2 2CSY0200QEP 82901 10,26

3 2CSY0301QEP 82898 3 2CSY0300QEP 82902 10,26

4 2CSY0401QEP 82899 4 2CSY0400QEP 82903 13,35

7 2CSY0701QEP 82900 7 2CSY0700QEP 82904 19,99

Γυάλινα

Λευκό Γυαλί (Τετράγωνο) Μαύρο Γυαλί (Τετράγωνο)

2 2CSY0201QSV 71913 2 2CSY0200QSV 71916 67,82

3 2CSY0301QSV 71914 3 2CSY0300QSV 71917 61,67

4 2CSY0401QSV 71915 4 2CSY0400QSV 71918 77,07

Μεταλλικά

Πέρλα Ματ (Τετράγωνο) Πέρλα Ματ (Στρογγυλό)

2 2CSY0211QLZ 71818 2 2CSY0211RLZ 71919 35,28

3 2CSY0311QLZ 71819 3 2CSY0311RLZ 71920 32,04

4 2CSY0411QLZ 71820 4 2CSY0411RLZ 71921 41,52

7 2CSY0711QLZ 71821 7 2CSY0711RLZ 71922 68,33

4+4 2CSY0811QLZ 71822 4+4 2CSY0811RLZ 71923 68,65

Σαμπάνια Ματ (Τετράγωνο) Σαμπάνια Ματ (Στρογγυλό)

2 2CSY0202QSZ 71828 2 2CSY0202RSZ 71929 43,99

3 2CSY0302QSZ 71829 3 2CSY0302RSZ 71930 39,97

4 2CSY0402QSZ 71830 4 2CSY0402RSZ 71931 48,04

7 2CSY0702QSZ 71831 7 2CSY0702RSZ 71932 85,51

4+4 2CSY0802QSZ 71832 4+4 2CSY0802RSZ 71933 86,24

Αλουμίνιο Σατέν (Τετράγωνο) Αλουμίνιο Σατέν (Στρογγυλό)

2 2CSY0204QLZ 71838 2 2CSY0204RLZ 71939 27,98

3 2CSY0304QLZ 71839 3 2CSY0304RLZ 71940 25,43

4 2CSY0404QLZ 71840 4 2CSY0404RLZ 71941 30,54

7 2CSY0704QLZ 71841 7 2CSY0704RLZ 71942 51,41

4+4 2CSY0804QLZ 71842 4+4 2CSY0804RLZ 71943 55,65

Χρυσό Σατέν (Τετράγωνο) Χρυσό Σατέν (Στρογγυλό)

2 2CSY0205QLZ 71843 2 2CSY0205RLZ 71944 38,15

3 2CSY0305QLZ 71844 3 2CSY0305RLZ 71945 35,59

4 2CSY0405QLZ 71845 4 2CSY0405RLZ 71946 43,12

7 2CSY0705QLZ 71846 7 2CSY0705RLZ 71947 70,29

4+4 2CSY0805QLZ 71847 4+4 2CSY0805RLZ 71948 70,47

Χρυσό Glossy (Τετράγωνο) Χρυσό Glossy (Στρογγυλό)

2 2CSY0207QLZ 71853 2 2CSY0207RLZ 71954 38,15

3 2CSY0307QLZ 71854 3 2CSY0307RLZ 71955 34,68

4 2CSY0407QLZ 71855 4 2CSY0407RLZ 71956 43,12

7 2CSY0707QLZ 71856 7 2CSY0707RLZ 71957 70,29

4+4 2CSY0807QLZ 71857 4+4 2CSY0807RLZ 71958 70,47

—
Διακοσμητικά πλαίσια
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—
Κωδικοί παραγγελίας & Τιμοκατάλογος

—
Διακοσμητικά πλαίσια (συνέχεια)

Πλαίσια
Αριθμός 

Στοιχείων Τύπος Κωδικός Πλαίσια
Αριθμός 

Στοιχείων Τύπος Κωδικός
Τιμή 

(€) 

Μεταλλικά (συνέχεια)

Χρώμιο Glossy (Τετράγωνο) Χρώμιο Glossy (Στρογγυλό)

2 2CSY0206QLZ 71848 2 2CSY0206RLZ 71949 35,28

3 2CSY0306QLZ 71849 3 2CSY0306RLZ 71950 32,04

4 2CSY0406QLZ 71850 4 2CSY0406RLZ 71951 41,52

7 2CSY0706QLZ 71851 7 2CSY0706RLZ 71952 68,33

4+4 2CSY0806QLZ 71852 4+4 2CSY0806RLZ 71953 68,69

Βελούδο/Soft Touch

Λευκό Ματ (Τετράγωνο) Λευκό Ματ (Στρογγυλό)

2 2CSY0224QSP 71893 2 2CSY0224RSP 71994 17,55

3 2CSY0324QSP 71894 3 2CSY0324RSP 71995 15,95

4 2CSY0424QSP 71895 4 2CSY0424RSP 71996 22,75

7 2CSY0724QSP 71896 7 2CSY0724RSP 71997 32,32

4+4 2CSY0824QSP 71897 4+4 2CSY0824RSP 71998 34,55

Λευκό Ματ/Λευκό φινίρισμα (Τετράγωνο) Λευκό Ματ/Λευκό φινίρισμα (Στρογγυλό)

2 2CSY0201QWP 71908 2 2CSY0201RWP 72009 19,24

3 2CSY0301QWP 71909 3 2CSY0301RWP 72010 17,55

4 2CSY0401QWP 71910 4 2CSY0401RWP 72011 22,33

7 2CSY0701QWP 71911 7 2CSY0701RWP 72012 35,55

4+4 2CSY0801QWP 71912 4+4 2CSY0801RWP 72013 38,01

Μαύρο Ματ (Τετράγωνο) Μαύρο Ματ (Στρογγυλό)

2 2CSY0223QSP 71888 2 2CSY0223RSP 71989 17,55

3 2CSY0323QSP 71889 3 2CSY0323RSP 71990 15,95

4 2CSY0423QSP 71890 4 2CSY0423RSP 71991 22,75

7 2CSY0723QSP 71891 7 2CSY0723RSP 71992 32,32

4+4 2CSY0823QSP 71892 4+4 2CSY0823RSP 71993 34,55

Λευκό πάγου Ματ (Τετράγωνο) Λευκό πάγου Ματ (Στρογγυλό)

2 2CSY0221QSP 71878 2 2CSY0221RSP 71979 17,55

3 2CSY0321QSP 71879 3 2CSY0321RSP 71980 15,95

4 2CSY0421QSP 71880 4 2CSY0421RSP 71981 22,75

7 2CSY0721QSP 71881 7 2CSY0721RSP 71982 32,32

4+4 2CSY0821QSP 71882 4+4 2CSY0821RSP 71983 34,55

Ψυχρό Γκρι Ματ (Τετράγωνο) Ψυχρό Γκρι Ματ (Στρογγυλό)

2 2CSY0222QSP 71883 2 2CSY0222RSP 71984 17,55

3 2CSY0322QSP 71884 3 2CSY0322RSP 71985 15,95

4 2CSY0422QSP 71885 4 2CSY0422RSP 71986 22,75

7 2CSY0722QSP 71886 7 2CSY0722RSP 71987 32,32

4+4 2CSY0822QSP 71887 4+4 2CSY0822RSP 71988 34,55

Γραφίτης Ματ (Τετράγωνο) Γραφίτης Ματ (Στρογγυλό)

2 2CSY0225QSP 71898 2 2CSY0225RSP 71999 17,55

3 2CSY0325QSP 71899 3 2CSY0325RSP 72000 15,95

4 2CSY0425QSP 71900 4 2CSY0425RSP 72001 22,75

7 2CSY0725QSP 71901 7 2CSY0725RSP 72002 32,32

4+4 2CSY0825QSP 71902 4+4 2CSY0825RSP 72003 34,55
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Πλαίσια
Αριθμός 

Στοιχείων Τύπος Κωδικός Πλαίσια
Αριθμός 

Στοιχείων Τύπος Κωδικός
Τιμή 

(€) 

Βελούδο/Soft Touch (συνέχεια)

Ανθρακίτης Ματ (Τετράγωνο) Ανθρακίτης Ματ (Στρογγυλό)

2 2CSY0226QSP 71903 2 2CSY0226RSP 72004 17,55

3 2CSY0326QSP 71904 3 2CSY0326RSP 72005 15,95

4 2CSY0426QSP 71905 4 2CSY0426RSP 72006 22,75

7 2CSY0726QSP 71906 7 2CSY0726RSP 72007 32,32

4+4 2CSY0826QSP 71907 4+4 2CSY0826RSP 72008 34,55

Γυαλιστερά

Λευκό Glossy (Τετράγωνο) Λευκό Glossy (Στρογγυλό)

2 2CSY0201QLP 71858 2 2CSY0201RLP 71959 14,90

3 2CSY0301QLP 71859 3 2CSY0301RLP 71960 13,58

4 2CSY0401QLP 71860 4 2CSY0401RLP 71961 18,83

7 2CSY0701QLP 71861 7 2CSY0701RLP 71962 26,48

4+4 2CSY0801QLP 71862 4+4 2CSY0801RLP 71963 27,53

Μαύρο Glossy (Τετράγωνο) Μαύρο Glossy (Στρογγυλό)

2 2CSY0200QLP 71863 2 2CSY0200RLP 71964 14,90

3 2CSY0300QLP 71864 3 2CSY0300RLP 71965 13,58

4 2CSY0400QLP 71865 4 2CSY0400RLP 71966 18,83

7 2CSY0700QLP 71866 7 2CSY0700RLP 71967 26,48

4+4 2CSY0800QLP 71867 4+4 2CSY0800RLP 71968 27,53

Ψυχρό Γκρι Glossy (Τετράγωνο) Ψυχρό Γκρι Glossy (Στρογγυλό)

2 2CSY0202QLP 71868 2 2CSY0202RLP 71969 14,90

3 2CSY0302QLP 71869 3 2CSY0302RLP 71970 13,58

4 2CSY0402QLP 71870 4 2CSY0402RLP 71971 18,83

7 2CSY0702QLP 71871 7 2CSY0702RLP 71972 26,48

4+4 2CSY0802QLP 71872 4+4 2CSY0802RLP 71973 27,53

Λευκό πάγου Glossy (Τετράγωνο) Λευκό πάγου Glossy (Στρογγυλό)

2 2CSY0203QLP 71873 2 2CSY0203RLP 71974 14,90

3 2CSY0303QLP 71874 3 2CSY0303RLP 71975 13,58

4 2CSY0403QLP 71875 4 2CSY0403RLP 71976 18,83

7 2CSY0703QLP 71876 7 2CSY0703RLP 71977 26,48

4+4 2CSY0803QLP 71877 4+4 2CSY0803RLP 71978 27,53



26 M Y LO S M O D U L A R D E SI G N Κ Α Ι  Α ΡΜΟΝΊ Α

—
Διαστάσεις (mm)
Διακοσμητικά πλαίσια / Βάσεις στήριξης

—
Διακοσμητικά πλαίσια Στρογγυλά

4 στοιχείων

143

8
4

4+4 στοιχείων

148

14
9

7 στοιχείων

208

8
4

2 στοιχείων

97

8
4

3 στοιχείων

120

8
4

—
Βάσεις στήριξης 

2 στοιχείων

95,6

75

3 στοιχείων

118

75

4 στοιχείων

140

75

7 στοιχείων

207

75

4+4 στοιχείων

146

14
0

—
Διακοσμητικά πλαίσια Τετράγωνα

4 στοιχείων

140

8
8

2 στοιχείων

96

88

4+4 στοιχείων

146

151

7 στοιχείων

207

8
8

3 στοιχείων
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ABB ΑΕ
Αθήνα
13ο χλμ. Ε.Ο. Aθηνών - Λαμίας
144 52 Μεταμόρφωση Αττικής
Tηλ.:  210 2891 900
Fax:  210 2891 999
abb@gr.abb.com 

Θεσσαλονίκη
15ο χλμ. Ε.Ο. Θεσ/κης - Ν. Μουδανιών
570 01 Θέρμη
Tηλ.:  2310 460 900
Fax:  2310 460 999
abbng@gr.abb.com

abb.gr

© Copyright 2019 ABB.  
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος. 

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί το δικαίωμα να προβεί σε τεχνικές 
αλλαγές ή τροποποίηση του περιεχομένου αυτού του 
εντύπου χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση και δε φέρει 
καμία ευθύνη για ενδεχόμενα λάθη ή πιθανή έλλειψη 
πληροφοριών σε αυτό.

Η ΑΒΒ ΑΕ διατηρεί όλα τα δικαιώματα σχετικά με αυτό το 
έντυπο, συμπεριλαμβανομένων τόσο των φωτογραφιών 
και λοιπών απεικονίσεων όσο και της ύλης που αυτό 
περιέχει.  Απαγορεύεται οποιαδήποτε αναπαραγωγή, 
αναδημοσίευση ή χρησιμοποίηση μέρους ή όλου του 
περιεχομένου του, χωρίς προηγούμενη γραπτή 
συγκατάθεση της ΑΒΒ ΑΕ.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ
- 	Οι τιμές που αναγράφονται είναι σε Ευρώ και δεν 	
	 περιλαμβάνουν ΦΠΑ.
- �Η ΑΒΒ διατηρεί το δικαίωμα αναπροσαρμογής των 

τιμών χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση, εκτός αν υπάρχει 
άλλη συμφωνία.

- Οι ρευματοδότες (πρίζες) της σειράς Mylos της ΑΒΒ είναι 	
	 πλήρως συμμορφωμένοι με τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής 	
	 Ένωσης και φέρουν αριθμό καταχώρισης και σήμα  
	 συμμόρφωσης σύμφωνα με την ΥΑ 529/2000 του	
	 Υπουργείου Ανάπτυξης.
- Τα εμπορεύματα ταξιδεύουν με ευθύνη του αγοραστή.
- Οι φωτογραφίες των προϊόντων είναι ενδεικτικές.
- �Η ΑΒΒ, στα πλαίσια της συνεχούς βελτίωσης των 

προϊόντων της, διατηρεί το δικαίωμα να αλλάζει τα 
χαρακτηριστικά των υλικών που εμφανίζονται σε αυτό 
το αρχείο.

- Ο τιμοκατάλογος αυτός καταργεί κάθε προηγούμενο.
- Επιστροφές εμπορευμάτων γίνονται δεκτές, υπό 	
	 προϋποθέσεις, μετά από συνεννόηση.


