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IRTONYSÄKOJERASIA

11 523 64 AU3.2 kork. 47mm

11 523 42 AU4.2 kork. 58mm

11 523 04 AS4.2 monikäyttöinen 
lisätarvike AU4.2-rasialle

            

KIINTONYSÄKOJERASIA

11 523 03 AU5.2 kork. 47mm

11 523 35 AU5.2-200 kork. 47mm  
MULTIPAK. 200kpl

11 523 66 AU5.32 kork.73mm

11 523 36 AU5.32-100 kork. 73mm  
MULTIPAK. 100kpl

 

11 523 60 AU60.10 säädettävällä  
asennusrenkaalla

11 523 61 AU60.10FR palokoje-
rasia EI60& EI30

     

LEVYSEINÄKOJERASIA

11 523 72 AUS74.2 teleskooppi-
pohjalla Ø73-74mm

11 523 84 AUS15.2 Ø70mm

  

IRTONYSÄJAKORASIA

11 521 19 AU19 kork. 47mm

11 523 37 AU19-200 kork. 47mm 
MULTIPAK. 200kpl

      

JAKORASIA

11 521 08 AU8 kork. 53mm

11 521 00 AU8.73 kork. 73mm

11 523 39 AU8.73-80 kork. 73mm 
MULTIPAK. 80kpl

  

11 521 70 AU70FR palokattorasia

           

YHDYSKAPPALE

11 527 74  PMR474, C/C 71mm

11 527 88  PMR490, C/C 85mm

11 527 92  PMR502, C/C 100mm

               

RASIATUKI

11 527 77 PMR577.65, 42–65mm

11 527 76 PMR577, 42–90mm

11 523 57 AS95 kojerasioille 
AU4.2, AU5.6 ja AU60.10

11 523 04 AS4.2 monikäyttöinen 
lisätarvike AU4.2-rasialle

            

JATKOHOLKKI

11 301 16 AJ16, Ø16mm

11 301 20 AJ20, Ø20 mm

11 301 25 AJ25, Ø25mm

11 301 32 AJ32, Ø32mm

11 305 17 AJ20.25, Ø20/25mm

             

SIVUNYSÄ

11 527 54 AN16, Ø16mm

11 527 57 AN20, Ø20mm

11 527 25 AN25, Ø25mm

             

VEDONPOISTAJANYSÄ  
KOJE-/JAKORASIAILLE

11 525 00 AS12.4

11 525 78 AS12

11 523 38 AS12-1000  
koje-/jakorasioille  
MULTIPAK. 1000kpl

                        

KOROTUSRENGAS

11 523 90 PMR94, 13mm, kojeras.

11 523 96 PMR410, 28mm, kojeras.

11 521 90 AK7, 13mm, jakorasiaan

PEITEKANSI

11 525 35 AK5 kojerasialle VAL

11 301 19 AK5M kojerasialle MUS

11 525 21 AK1.1 jakorasialle VAL

11 523 02 AK1.1M jakorasialle MUS

11 525 65 AK12.2 liitäntäkansi IP44

                

VALAISINPISTORASIA

11 525 13 AKK13J, 3-nap. uppo

11 525 12 AKK13, 3-nap. pinta

      

11 301 00 AKK14, DCL uppo VAL

11 301 14 AKK14M, DCL uppo MUS

11 301 28 AKK16, DCL pinta VAL

11 301 29 AKK16M, DCL pinta MUS

                    

PINTAJAKORASIA AP9 
86X86MM

16 125 09 AP9, IP65, VAL

16 125 08 AP9/G, IP65, HAR

16 125 11 AP9M, IP65, MUS

             

PINTAJAKORASIA AP10 
104X104MM

16 125 10 AP10 - IP65 VAL

16 125 12 AP10/G - IP65 HAR

16 125 16 AP10M - IP65 MUS

          

PINTAJAKORASIA AP45 
105X43MM

16 125 45 AP45G - IP65 HAR

16 125 46 AP45M - IP65 MUS

      

16 125 94 Vedonpoistaja rasioille: 
AP9-, AP10- ja AP45

     

50 260 95 AM2 vannekiristin  
maadoitusvanteelle PP36

50 260 96 AM3 maadoitusliitin 
maadoitusvanteelle PP36 

50 260 97 Maadoitusvanne 
putkistojen maadoit-
tamiseen

        

POTENTIAALINTASAUSKISKO

19 130 95 AM4 max. 2x70+ 
8x50mm2 Cu

19 130 96 AM5 max. 50mm2 Cu

19 130 97 Suojakotelo potenti-
aalintasauskiskoille 
AM4 ja AM5

           

MAADOITUSLIITTIN PUTKIS-
TOIHIN

19 130 47 AM8, D=8-28mm

19 130 49 AM9, D=6-15mm

19 130 51 AM11 maadoitusliitin  
ilmastointiputkille

                        

21 665 26 6/1-kytkin 

21 665 36 6/1-kytkin 
MULTIPAKKAUS 50kpl

21 665 27 7-kytkin

21 665 22 2-kytkin ”1/0”-merkintä

           

21 665 25 5-kytkin 

21 665 35 5-kytkin  
MULTIPAKKAUS 50kpl

21 665 29 6+6-kytkin

21 665 30 5-painike

                                   

21 665 28 6-kytkin punainen 
linssi, merkkivalolla

21 665 20 2-kytkin, punainen 
linssi, merkkivalolla 
”1/0”-merkintä

21 665 31 6-painike kirkas linssi

                               

21 665 24 6-kytkin peitelevyllä, 
IP44

21 665 21 5-kytkin peitelevyllä, 
IP44

              

21 665 34 Verhokytkin ylös/alas

70 608 42 Heikkovirtapainike 
1-vipuinen 50mA

70 608 44 Heikkovirtapainike 
2-osainen 50mA

 

21 665 33 Vääntökytkin
1-napainen ”0-1-2-3”

21 665 49 Hotellikorttikytkin 
10AX/250V peitelevyllä

           

PISTORASIA 1-OSAINEN

25 064 84 Keskiölevyllä

25 064 72 Peitelevyllä

 

PISTORASIA 1-OSAINEN USB

25 161 07 Keskiölevyllä USB A+C

   

PISTORASIA 2-OSAINEN

25 064 70 Keskiölevyllä

25 064 78 Keskiölevyllä  
MULTIPAKKAUS 50kpl

25 064 80 Peitelevyllä

25 064 79 Peitelevyllä 
MULTIPAKKAUS 50kpl

                           

25 064 73 PR 3-os. euro

25 064 82 PR 1-os. keskiölevyllä
lukittava läppäkansi

                      

32 661 10 Vikavirtapistorasia 
30mA, IP21, jatkettava

32 661 11 Vikavirtasuojakytkin 
30mA, IP21, jatkettava

       

                

25 064 83 PR 1-os. läppäkansi IP44

25 064 74 PR 2-os. läppäkansi IP44

                                    

TELE- & ANTENNIKESKIÖLEVY

70 608 19 Telerasioille/USB-
latausemalle

70 608 15 Antenni R/TV 85mm 
peitelevyyn

70 608 13 Antenni R/TV 100mm 
peitelevyyn

           

DATARASIA SUORA

72 041 30 2xRJ45 Cat6 UTP 85mm

72 041 20 2xRJ45 Keystone 85mm

72 041 24 2xRJ45 Keystone 100mm

      

DATARASIA VINO

72 041 00 2xRJ45 Universal 85mm

72 041 03 2xRJ45 universal, 85mm 
MULTIPAKKAUS 50kpl

72 041 02 2xCat6 UTP universal 
peitelvyllä 85mm

72 041 01 2xRJ45 Universal 100mm

                   

26 194 34 Yhdistelmätermos-
taatti Bluetooth 16A

                

26 196 37 Matala LED kiertonuppi-
säädin N-liittimellä

26 194 20 DALI -potentiometri

26 194 24 Moottorisäädin 230VA 
UPK

                    

26 194 18 LED-painikesäädin

                    

26 194 86 Mukavuuskytkin flex 180°

26 194 87 Mukavuuskytkimen 
anturi 180°

                 

26 200 70 Keskiölevy termostaatti/ 
viikkokello/ajastin

26 196 30 Keskiölevy mekaaninen 
ajastin 0-120 min

                   

LIIKETUNNISTIN

26 194 57 Flex Basic 180° 
(suorakaidelinssi)

26 194 66 Flex Comfort 180° 
(suorakaidelinssi)

26 194 76 Flex Multi 180° 
(pyöreälinssi)

                 

21 665 47 Keskiölevy umpinainen 
85mm

21 665 48 Keskiölevy umpinainen 
100mm

21 665 37 Sovitin 85/100mm

21 665 38 Sovitin 50x50mm

21 661 99 Suojakansi 1-osainen 
IP44

 

           

70 608 07 Inva-WC hätäkutsu-
setti

                

PEITELEVY 85MM

21 665 01 1-osainen

21 665 02 2-osainen

21 665 03 3-osainen

21 665 04 4-osainen

21 665 05 5-osainen

                

PEITELEVY 100MM

21 665 11 1-osainen

21 665 12 2-osainen

21 665 13 3-osainen

21 665 14 4-osainen

21 665 15 5-osainen

SAGA®
PINTA IP20

                   

20 460 06 6/1-kytkin 

20 460 07 7-kytkin

20 460 05 5-kytkin 

20 460 16 6+6-kytkin

20 460 03 1+1+1-kytkin

                   

20 460 02 2-kytkin 2 lisäliitintä 
punainen linssi, 
”1/0”-merkintä

20 460 08 6-painike kirkas linssi

               

24 803 01 PR 1-osainen

24 803 02 PR 2-osainen

24 803 04 PR 4-osainen

               

24 803 22 PR 2-os. kulma

24 803 05 PR 2-os. lista

20 460 60 Pintakotelo lista

20 460 61 Pintakotelo 2-os. kulma

   

PINTAKOTELO 85MM  
MATALA MALLI

20 460 50 1-os. korkeus 43mm

20 460 52 2-os. korkeus 43mm

20 460 54 3-os. korkeus 43mm

PINTAKOTELO 100MM

20 460 56 Pintakotelo 2-osainen

20 460 57 Pintakotelo 3-osainen

25 064 71 PR 2-osainen keskiö-
levyllä matala versio  
100mm pintakoteloon

SAGA®
PINTA IP44

               

20 060 02 6/1-kytkin pinta

20 060 04 2-kytkin pinta

20 060 03 5-kytkin pinta

20 060 05 6-painike pinta 
”1/0”-merkintä

               

24 060 38 PR 1-osainen, pinta 
IP44 läppäkannella

24 060 39 PR 2-osainen, pinta 
IP44 läppäkannella

           

21 060 58 6/1-kytkin VAL

21 060 96 6/1-kytkin MMU

21 060 83 6/1-kytkin VAL  
MULTIPAK. 50kpl

21 060 62 7-kytkin VAL

21 060 87 7-kytkin MMU

21 060 74 6-painike VAL

    

21 060 52 5-kytkin VAL

21 060 95 5-kytkin MMU

21 060 55 6+6-kytkin VAL 

21 060 97 6+6-kytkin MMU

              

21 060 44 2-kytkin punainen 
linssi, merkkivalolla 
”1/0”-merkintä VAL

              

21 062 16 6-kytkin IP44  
peitelevyllä VAL

21 062 15 5-kytkin IP44  
peitelevyllä VAL

                      

PISTORASIA 1-OSAINEN

25 060 02 Keskiölevyllä VAL

25 061 34 Keskiölevyllä MMU

25 060 08 Peitelevyllä VAL

                        

PISTORASIA 1-OSAINEN USB

25 161 02 2xUSB A+C VAL

25 161 05 2xUSB A+C MMU

25 061 85 2xUSB A VAL

25 061 88 2xUSB A MMU

                    

PISTORASIA 2-OSAINEN

25 060 13 Keskiölevyllä VAL

25 060 29 Keskiölevyllä MMU

25 060 80 Keskiölevyllä VAL 
MULTIPAK. 50kpl

25 060 16 Peitelevyllä VAL

25 061 48 Peitelevyllä MMU

25 060 81 Peitelevyllä VAL  
MULTIPAK. 50kpl

                     

PISTORASIA EURO

25 060 28 3-os.  VAL

25 061 38 3-os. MMU

              

VIKAVIRTASUOJAPISTORASIA 

32 661 00 30mA IP21 VAL

32 661 08 30mA IP21 MMU

VIKAVIRTASUOJA

32 661 01 30mA IP21 VAL

32 661 09 30mA IP21 MMU

            

PISTORASIA LÄPPÄKANNELLA

25 060 05 1-os. IP21 VAL

25 060 30 1-os. IP21 MMU

25 161 14 2-os. IP21 VAL

25 161 15 2-os. IP21 MMU

                 

PISTORASIA LÄPPÄKANNELLA 
JA PEITELEVYLLÄ

25 161 34 1-os. IP44 VAL

25 161 36 1-os. IP44 MMU

25 161 33 2-os. IP44 VAL

25 161 35 2-os. IP44 MMU

       

TELE- & ANTENNIKESKIÖLEVY

70 040 58 Telerasioille/USB- 
latausemalle VAL

70 040 68 Telerasioille/USB- 
latausemalle MMU

70 605 14 TV/R/Sat VAL

70 605 16 TV/R/Sat MMU

                     

TELERASIAN RUNKO

72 040 69 2 x RJ45 Actassi

72 040 67 2 x RJ45 Keystone

72 040 68 2 x RJ45 AMP

72 040 93 2 x RJ45 Systimax

             

TELERASIAN KESKIÖLEVY

72 040 87 2xRJ45-liittimelle 
pölyluukut VAL

72 040 94 2xRJ45-liittimelle 
pölyluukut MMU

                                      

26 194 31 Yhdistelmätermos-
taatti Bluetooth 
16A VAL

26 194 32 Yhdistelmätermos-
taatti Bluetooth 
16A MMU

              

26 196 36 Matala LED 
kiertonuppisäädin 
N-liittimellä VAL

26 193 89 DALI-potentiometri, 
tunable white, 
peitelevyllä VAL

26 194 23 Moottorisäädin 
230VA UPK VAL

                    

28 300 27 LED painikesäädin 
flex BT/f@h VAL

28 300 47 LED painikesäädin 
flex BT/f@h MMU

                

MUKAVUUSKYTKIN 

26 194 26 180° VAL

26 194 28 Mukavuuskytkin 
180°MMU

                

LIIKETUNNISTIN

26 194 94 Comfort 180° VAL

26 194 96 Comfort 180° MMU

26 194 91 Basic 180° VAL

26 194 93 Basic 180° MMU
      

70 040 00 Inva-WC hätäkutsu-
setti

                     

SOVITIN IP21/IP44

21 661 16 85/100mm VAL

21 661 80 85/100mm MMU

UMPIKESKIÖLEVY IP21/IP44

21 660 44 85mm VAL

21 660 46 85mm MMU

21 660 84 100mm VAL

21 660 86 100mm MMU

                              

21 661 34 Tiiviste 85mm IP44

21 661 35 Tiiviste 100mm IP44

                          

VIVUSTON RUUVIKIINNITTEI-
NEN RUNKO IP44

21 661 54 1 ja 3 vipuiset kytkimet

21 661 55 2-vipuiset kytkimet

            

PEITELEVY 85MM 

21 661 01 1-osainen VAL

21 661 02 2-osainen VAL

21 661 03 3-osainen VAL

21 661 04 4-osainen VAL

21 661 05 5-osainen VAL

21 663 11 1-osainen MMU

21 663 12 2-osainen MMU

21 663 13 3-osainen MMU

21 663 14 4-osainen MMU

21 060 86 5-osainen MMU

          

PEITELEVY 100MM

21 661 41 1-osainen VAL

21 661 42 2-osainen VAL

21 661 43 3-osainen VAL

21 661 44 4-osainen VAL

21 661 45 5-osainen VAL

21 663 21 1-osainen MMU

21 663 22 2-osainen MMU

21 663 23 3-osainen MMU

21 663 24 4-osainen MMU

21 663 25 5-osainen MMU

       

21 060 11 1-kytkin

21 060 77 1-kytkin  
MULTIPAKKAUS 50kpl

21 060 16 6-kytkin 

21 060 79 6-kytkin  
MULTIPAKKAUS 50kpl

21 060 17 7-kytkin

21 060 12 2-kytkin ”1/0”-merkintä

             

21 060 15 5-kytkin 

21 060 78 5-kytkin 
MULTIPAKKAUS 50kpl

21 060 18 6+6-kytkin

21 260 13 5-painike

                                

21 060 13 6-kytkin punainen 
linssi, merkkivalolla

21 060 14 2-kytkin, punainen 
linssi merkkivalolla 
”1/0”-merkintä

21 260 11 6-painike kirkas linssi

           

25 061 31 PR 1-os. keskiölevyllä

25 064 31 PR 1-os. peitelevyllä

                  

25 161 00 PR 1-os. USB A+C 

25 061 84 PR 1-os. 2 x USB A

             

PISTORASIA 2-OSAINEN

25 061 22 Keskiölevyllä

25 061 83 Keskiölevyllä 
MULTIPAKKAUS 50kpl

25 064 22 Peitelevyllä

25 064 26 Peitelevyllä  
MULTIPAKKAUS 50kpl

                               

25 061 72 PR 3-os. euro

                                

32 661 02 Vikavirtapistorasia 
30mA, IP21, jatkettava

32 661 03 Vikavirtasuojakytkin 
30mA, IP21, jatkettava

     

TELE- & ANTENNIKESKIÖLEVY

70 040 62 Telerasioille/
USB-latausemalle

70 605 70 85mm, TV/R

70 605 71 85mm, TV/R/Sat

70 605 72 100mm, TV/R/Sat

           

TELERASIAN RUNKO & KESKIÖ

72 040 69 2 x RJ45 Actassi

72 040 67 2 x RJ45 Keystone

72 040 68 2 x RJ45 AMP

72 040 93 2 x RJ45 Systimax

72 040 81 Keskiölevy pölyluukut

                            

26 194 30 Yhdistelmätermos-
taatti Bluetooth 16A

               

26 193 49 Perusajastin 10A

                

26 196 35 Matala LED kiertonuppi- 
säädin N-liittimellä 
peitelevyllä

26 193 79 DALI-potentiometri 
tunable white  
peitelevyllä

26 194 17 Moottorisäädin 230VA 
UPK keskiölevyllä

                   

LED-PAINIKESÄÄDIN

26 194 43 ohjausyksikkökoje

28 157 09 Painike-elementti 
1-osainen langaton

28 155 01 Painikerungon vipu 
1-osainen

                 

21 660 15 Keskiölevy umpinainen 
ruuvikiinnitys 85mm

21 660 94 Keskiölevy umpinainen 
ruuvikiinnitys 100mm

21 661 19 Sovitin 85/100mm

21 660 11 Sovitin 50x50mm

70 607 19 Inva-WC hätäkutsusetti

                     

PEITELEVY 85MM

21 661 11 1-osainen

21 661 12 2-osainen

21 661 13 3-osainen

21 661 14 4-osainen

21 661 15 5-osainen

                

PEITELEVY 100MM

21 661 21 1-osainen

21 661 22 2-osainen

21 661 23 3-osainen

21 661 24 4-osainen

21 66125 5-osainen

JUSSI PINTA 
IP21

                   

20 065 25 6-kytkin

20 065 26 7-kytkin

20 065 24 5-kytkin

20 065 28 6-painike kirkas linssi

                   

24 061 31 PR 1-osainen

24 065 78 PR 2-osainen

24 065 11 PR 2-osainen ruskea

24 065 79 PR 4-osainen

                  

24 065 80 Kulmapistorasia 2-os.

24 060 00 Listapistorasia 2-os.

         

25 061 03 Pintakehys kulmaan

20 060 00 Lista-asennuskotelo 
85mm 1-os.

14 027 51 Listakojerasia 1-os.

14 027 52 Listakojerasia  
kaksoispistorasialle

      

PINTAKEHYS 85MM

25 161 74 1-os. korkeus 22mm

25 161 72 2-os. korkeus 22mm

25 161 71 3-os. korkeus 22mm

PINTAKEHYS 100MM

25 161 52 1-os. korkeus 25mm

25 161 55 2-os. korkeus 25mm

25 161 56 3-os. korkeus 25mm

KOSTI 
IP44-IP55

                   

20 065 21 6-kytkin IP44

20 065 22 7-kytkin IP44

20 065 23 6-painike IP44

              

20 065 20 5-kytkin IP44

20 065 19 2-kytkin kirkas linssi, 
”1/0”merkintä IP44

                   

20 065 96 Merkkivalokaluste LED, 
pun. 230V/25mA IP44

           

24 065 76 PR 1-osainen, pinta 
läppäkannella IP54/IP55

24 065 77 PR 2-osainen, pinta 
läppäkannella IP54/IP55

                   

25 161 32 PR 2-osainen, uppo 
läppäkannella IP44

                         

32 661 04 Vikavirtasuojapistorasia 
pinta, 1-osainen 30mA 
A-tyyppi IP44

32 661 05 Vikavirtasuojapistorasia 
uppo, 1-osainen 30mA 
A-tyyppi IP44

                                               

KOSTI/SAGA-TIIVISTE

20 065 93 1 johto, umpi, pisto-
rasioille ja kytkimille

20 065 94 2 johtoa, umpi, pisto-
rasioille ja kytkimille

               

20 065 95 Liitoskappale kahden 
tuotteen yhteenliittä-
miseksi

20 065 97 Kalvotiiviste, 1 johto, 
pyöreä 16,5mm, pisto-
rasioille ja kytkimille 
pohjaan

                        

MERKKILAMPPU

21 060 80 250V/0,4mA, LED  
1-vipuisille kytkimille 
10kpl/pkt.

21 060 84 5-24VAC/DC, 0,5-2,5mA  
LED, 1-vip. kytkimille 
10kpl/pkt.

                        

21 660 95 Impulssijousi ABB- 
kytkimille, 10kpl/pkt.

PUTKIKIINNIKE 
M-LIST

   

13 013 13 Taipuisille ja jäykille 
putkille 16/20mm

KAAPELIN- 
SUOJAKOURUT

   

KAAPELINSUOJAKOURU, 
M-COVER

11 110 80 16 x 1200 mm

11 110 81 22 x 1200 mm

11 110 82 28 x 1200 mm

11 110 83 34 x 1200 mm

              

KIINNIKE, M-CLAMP

11 110 96 16 mm

11 110 97 22 mm

11 110 98 28 mm

11 110 99 34 mm

KAARI 90°, M-BEND

11 110 84 16 mm

11 110 85 22 mm

11 110 86 28 mm

11 110 87 34 mm

PÄÄTEKAPPALE, M-END

11 110 88 16 mm

11 110 89 22 mm

11 110 90 28 mm

11 110 91 34 mm

IMPRESSIVO®
PINTA

              

20 467 13 6-kytkin VAL

20 467 26 6-kytkin MMU

20 467 01 5-kytkin VAL

20 467 25 5-kytkin MMU

              

PISTORASIA 2-OSAINEN PINTA

24 060 01 VAL

24 060 14 MMU

24 060 30 Läppäkannella IP44 
VAL

24 060 34 Läppäkannella IP44 
MMU

          

PISTORASIA 2-OSAINEN PINTA

24 060 04 Kulma-asennus VAL

24 060 15 Kulma-asennus MMU

24 060 10 Lista-asennus VAL

24 060 16 Lista-asennus MMU

             

PINTAKOTELO 85 MM

20 467 42 Kulma-asennus VAL

20 467 45 Kulma-asennus MMU

20 467 32 Lista-asennus VAL

20 467 35 Lista-asennus MMU

 

JOHDONSUOJAKATKAISIJAT 
(1- JA 3-NAP. B- JA C-KÄYRÄ)

32 111 29 S201-B2

32 111 30 S201-B4

32 101 06 S201-B6

32 101 10 S201-B10

32 105 71 S201-B13

32 101 16 S201-B16

32 101 20 S201-B20

32 101 25 S201-B25

32 110 05 S201-C2

32 110 07 S201-C4

32 104 06 S201-C6

32 104 10 S201-C10

32 105 74 S201-C13

32 104 16 S201-C16

32 104 20 S201-C20

32 104 25 S201-C25

32 103 10 S203-B10

32 103 16 S203-B16

32 103 20 S203-B20

32 103 25 S203-B25

32 106 10 S203-C10

32 106 16 S203-C16

32 106 20 S203-C20

32 106 25 S203-C25

VIKAVIRTASUOJAKYTKIMET  
(2- JA 4-NAP. 40A ,30MA, 6KA,  
EI ASENNETTAVISSA LISÄTAR-
VIKKEITA)

32 176 26 FH202A-40/0.03

32 176 27 FH204A-40/0.03

      

VIKAVIRTAJOHDONSUOJAKAT-
KAISIJAT ( 2-NAP. (1-MOD.), 
2- JA 4-NAP. B- JA C-KÄYRÄ, 
30MA)

32 140 79 DS301C B10 A30

32 140 81 DS301C B16 A30

32 140 84 DS301C C10 A30

32 140 86 DS301C C16 A30

32 111 42 DS201B10A30

32 111 43 DS201B16A30

32 111 54 DS201C10A30

32 111 55 DS201C16A30

32 111 00 DS203NC-C10A30

32 111 01 DS203NC-C16A30

32 111 03 DS203NC-C32A30

  

YLIJÄNNITESUOJA KIINTEISTÖ, 
T2 LUOKKA JA T1-T2 LUOKKA, 
TN-C (3-NAP.), TN-S (4-NAP.)

32 112 02 OVR T2 3L 40-275 P QS

32 108 85 OVR T2 3N 40-275 P QS

32 121 33 OVR T1-T2 3L 12.5-275s 
P QS

32 121 35 OVR T1-T2 3N 12.5-275s 
P QS

SCHUKO-PISTORASIA  
DIN-KISKO 16A

25 197 20 M1173

Mittauskeskus uppo/pinta, IP20C 

33 101 12 1M5T33JS 1T 50A, 3+0 VVSK, 33 JSK

Ryhmäkeskus uppo/pinta, IP20C

33 101 00 RY5E33JS 50A, 3+0 VVSK, 33 JSK

33 101 02 RY5E39JS 50A, 4+0 VVSK, 39 JSK

33 101 60 RK50-3V30J 50A, 3+0 VVSK, 30 JSK

Ryhmäkeskus-data uppo/pinta, IP20C

33 101 05 COMBI5E33JS27 50A, 3+0 VVSK, 33 JSK ja 
27 RJ45 

33 101 06 COMBI5E39JS27 50A, 4+0 VVSK, 39 JSK ja
27 RJ45

33 101 58 COMBI50-3V30J 50A, 3+0 VVSK, 30 JSK ja 
27 RJ45

1-tariffi mittauskeskukset ulkoasennukseen, IP34
T2-luokan ylijännitesuojalla

34 170 43 1M5T09UR-LO8 1T Y 50A

34 170 45 1M5T09URJ-LO8 1T Y 50A, jalusta

34 110 33 1T-MK50J-O-B 1T Y 50A, tumman harmaa, 
jalusta 

2-tariffi mittauskeskukset ulkoasennukseen, IP34
T2-luokan ylijännitesuojalla

34 170 47 YM5T09UR-LO8 2T Y 50A

34 170 49 YM5T09URJ-LO8 2T Y 50A, jalusta

Paritalokeskukset ulkoasennukseen IP34,T2-luokan 
ylijännitesuojalla

34 110 16 PT63T25-O 2T Y 63A

1-tariffi EVC-mittauskeskukset ulkoasennukseen IP34

34 110 94 1T-MK50J-EVC-U 1T 50A, jalusta

34 110 95 1T-MK50J-EVC-U-B 1T 50A, tumman harmaa, 
jalusta

1-tariffi EVC-mittauskeskukset ulkoasennukseen IP34 
T2-luokan ylijännitesuojalla

34 110 96 1T-MK50J-O-EVC-U 1T Y 50A, jalusta

34 110 97 1T-MK50J-O-EVC-U-B 1T Y 50A IP34, tumman 
harmaa, jalusta

Ryhmäkeskus Fe-pinta, IP34

34 055 08 RY5E15JUV 50A, 2+0 VVSK, 15 JSK

34 174 21 RY8E30U 80A, 1+0 VVSK, 30 JSK

34 110 98 RK80-3V30U 80A, 3+0 VVSK, 30 JSK

Ryhmäkeskus PS-pinta, Mistral, IP65

34 056 61 RP4E09JUMV 40A, 1+0 VVSK, 9 JSK

34 056 62 RP4E12JUMV 40A, 1+0 VVSK, 12 JSK

34 056 63 RP4E14JUMV 40A, 1+1 VVSK, 14 JSK

34 056 64 RP4E21JUMV 40A, 2+0 VVSK, 21 JSK

  

28 189 59 Videoulkotaulu näp-
päimet RFID alumiini

28 156 38 Uppoasennuskotelo 
4 moduulia koko 1/4 
antrasiitti

  

28 157 14 Keskusyksikkö  
1,2A 8U DIN

28 157 15 Minikeskusyksikkö 
0,65A 4U DIN

  

28 152 47 Sisäyksikkö luuriton 
audio valkoinen

  

28 158 96 Sisäyksikkö 4,3"  
näyttö valkoinen

 

SÄHKÖMITTARIT 1-VAIHEISET 
40A, MID, 1 DIN, 220-240VAC

67 190 72 Pulssi

67 190 73 Modbus RTU

67 190 74 M-bus

 

SÄHKÖMITTARIT 3-VAIHEISET 
65A, MID, 3 DIN, 230/400VAC

67 190 75 Pulssi

67 190 76 Modbus RTU

67 190 77 M-bus

 

SÄHKÖMITTARIT 3-VAIHEISET 
VIRTAMUUNTAJAKYTKETTY 
1–5A, MID, 4 DIN, 230/400VAC

66 250 40 Pulssi

66 250 41 Modbus RTU

66 250 42 M-bus

                 

VAHTI-JUSSI® PRO 90°

26 196 28 Bluetooth 
230V IP55 VAL

26 196 29 Bluetooth 
230V IP55 ANT

VAHTI-JUSSI® PRO 220°

26 196 31 Bluetooth 
230V IP55 VAL

26 196 32 Bluetooth 
230V IP55 ANT

VAHTI-JUSSI® PRO 280°

26 196 33 Wireless 
230V IP55 VAL

26 196 34 Wireless 
230V IP55 ANT

              

26 196 40 Kulmakotelo  
Vahti-Jussi PRO VAL

26 196 41 Kulmakotelo  
Vahti-Jussi PRO ANT

             

26 196 42 Pintakehys  
Vahti-Jussi PRO VAL

26 196 43 Pintakehys  
Vahti-Jussi PRO ANT

LIIKETUNNISTIMET

ASENNUS- 
TARVIKKEET

ASENNUS- 
TARVIKKEET

IMPRESSIVO®
UPPO

IMPRESSIVO®
UPPO 

IMPRESSIVO® 
TARVIKKEET

SAGA®
UPPO

SAGA® 
UPPO

SAGA®
UPPO KESKUSKOMPONENTIT

VAKIOKESKUKSET

ABB-WELCOME 
-OVIPUHELIMET 

JUSSI 
UPPO

JUSSI
UPPO

JUSSI 
PINTA IP21

LISÄTARVIKKEET 
KYTKIMILLE

RATKAISUT KODIN & KIINTEISTÖJEN 
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