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ABB STOTZ-KONTAKT GmbH

Kompaktleistungsschalter Tmax T5 -630 A

Kompaktleistungsschalter für Anlagenschutz gemäß
EN 60947-2 bzw. DIN VDE 0660, Teil 101 mit doppelter
Isolierung
 
Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC
Bemessungsdauerstrom: 400, 630 A
Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen 36, 50,
70, 120, 200 kA bei 415 V
 
Festeinbau / steckbar / ausfahrbar
 
3/4-polig
 
mit selektivem elektronischem Überstromauslöser
PR221DS-LS/I
- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In
Trägheit einstellbar: 3...12s
- Selektiver Kurzschlußausl. S: 1....10 x In
Verzögerungszeit einstellbar: 100 ... 250 ms
(alternativ zur Funktion I)
- Unverzög. Kurzschlußausl. I : 1...10 x In
(alternativ zur Funktion S)
- wählbarer Neutralleiterschutz (50/100%)
- Testbuchse
 
alternativ:
mit selektivem elektronischem Überstromauslöser
PR222DS-LSI oder PR222DS-LSIG
- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In
Trägheit einstellbar: 3...18s
- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In
Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms
- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In
- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In
Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s
- wählbarer Neutralleiterschutz (50/100%)
- mit Möglichkeit zur elektronischen
Feinparametrierung durch ein Prüfgerät
- nachrüstbar mit Displayfunktion
- überprüfbar durch externes Testgerät
 
alternativ:
mit dialogfähigem, selektivem elektronischem
Überstromauslöser PR222DS/PD-LSI oder PR222DS/PD-LSIG
- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In
Trägheit einstellbar: 3...18s
- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In
Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms
- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In
- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In
Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s
- wählbarer Neutralleiterschutz (OFF/50/100%)
- mit Möglichkeit zur elektronischen
Feinparametrierung durch ein Prüfgerät
- nachrüstbar mit Displayfunktion
- überprüfbar durch externes Testgerät
- Dialogfähig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)
 
alternativ:
mit dialogfähigem, selektivem elektronischem
Überstromauslöser PR223DS-LSIG
- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In
Trägheit einstellbar : 3...18s
- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In
Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms
- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In
- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In
Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s
- wählbarer Neutralleiterschutz (50/100%)
- mit Möglichkeit zur elektronischen
Feinparametrierung durch ein Prüfgerät
- nachrüstbar mit Displayfunktion
- überprüfbar durch externes Testgerät
- Dialogfähig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)
 
alternativ:
mit dialogfähigem, selektivem elektronischem
Überstromauslöser PR223EF:
- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In
Trägheit einstellbar: 3...18s
- Selektiver Kurzschlußausl. S: 0,6....10 x In
Verzögerungszeit einstellbar: 50 ... 500 ms
- EFDP Zonenselektivität EF (<15 ms)
- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 1,5...12 x In
- Erdschlußschutz G: 0,2 ... 1x In
Verzögerungszeit einstellbar: 0,1...0,8 s
- wählbarer Neutralleiterschutz (OFF/50%/100%)
- mit Möglichkeit zur elektronischen
Feinparametrierung durch ein Prüfgerät
- nachrüstbar mit externem Display
- Anschlussmöglichkeit für ein Messmodul für
Spannungen, Energie, Leistung und Frequenz
- Speicherung der letzten 10 Auslösungen
- überprüfbar durch externes Testgerät
- Dialogfähig (MODBUS, FBP-Schnittstelle)
 
anbaubarer Fehlerstomauslöser (bis 500 A)/
Arbeitsstromauslöser / Unterspannungsauslöser
Elektronische Zeitverzögerung für
Unterspannungsauslöser
 
Hilfskontakte (1 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)/
Hilfskontakte (3 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)
 
Elektronische Ausgelöstmeldung
 
Meldeeinheit zur differenzierten Anzeige der
Auslösung durch den Überstromauslöser
 
Fernantrieb mittels Federkraftspeicher /
Drehantrieb auf Schalter /
Drehantrieb auf der Schaltfeldtür
 
Abschließbar mit Schlüssel
Abschließbar mit Vorhängeschloß
 
Hersteller: ABB SACE
Typ: Tmax T5
oder gleichwertig
 



Kompaktleistungsschalter Tmax T5 Motorschutz
Kompaktleistungsschalter für Motorschutz gemäß EN
60947-4-1 bzw. DIN VDE 0660, Teil 102 mit
doppelter Isolierung
 
Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC
Bemessungsdauerstrom:
400, 630 A
Bemessungsgrenzkurzschlußausschaltvermögen 36, 50,
120 kA bei 415 V
 
Festeinbau / steckbar / ausfahrbar
 
3-polig
 
mit selektivem elektronischem Überstromauslöser PR222MP
- Überlastauslöser L: 0,4.....1x In
Schutzklasse einstellbar: 10A,10,20,30
- Läuferblockadeschutz R: 3......10 x In
Verzögerungszeit einstellbar: 1... 10 s
- Unverzög. Kurzschlußausl. I: 6...13 x In
mit Einschalt-Rush-Unterdrückung
- Phasenausfallschutz U: Ein/Aus
- mit Möglichkeit zur elektronischen
Feinparametrierungdurch ein Prüfgerät
- überprüfbar durch externes Testgerät
 
Arbeitsstromauslöser / Unterspannungsauslöser
Elektronische Zeitverzögerung für
Unterspannungsauslöser
 
Hilfskontakte (1 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)/
Hilfskontakte (3 W) und Ausgelöstmeldung (1 W)
 
Elektronische Ausgelöstmeldung
 
Fernantrieb mittels Federkraftspeicher /
Drehantrieb auf Schalter /
Drehantrieb auf der Schaltfeldtür
 
Abschließbar mit Schlüssel
Abschließbar mit Vorhängeschloß
 
Hersteller: ABB SACE
Typ: Tmax T5 PR222/MP
oder gleichwertig
 



Kompaktlasttrennschalter Tmax T5D
Bemessungsbetriebsspannung: 690 V AC
Bemessungsdauerstrom Ie:
Kategorie AC22: 400, 630 A
Kategorie AC23: 400 A
 
Bemessungskurzschlußeinschaltvermögen: 11 kA bis 690 V
 
Festeinbau / steckbar / ausfahrbar
 
3/4-polig
 
Arbeitsstromauslöser oder Unterspannungsauslöser
Zeitverzögerung für Unterspannungsauslöser
 
Elektrischer Fernantrieb
 
Hilfskontakt
 
Voreilender Hilfskontakt im Drehantrieb
 
Positionskontakte
 
Abschließbar mit Schlüssel
Abschließbar mit Vorhängeschloß
 
ABB SACE
Typ: Tmax T5D
oder gleichwertig
 


