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EH3-DIN-voetpadkasten

met CombiLine-uitbreidingssets
Optimaal betrouwbaar,

sneller en makkelijker te installeren




2 EH3-DIN-VOETPADKASTEN MET COMBILINE-UITBREIDINGSSETS

CombilLine uitbreidingsset

De EH3-DIN-voetpadkasten hebben hun betrouwbaarheid in tal van
toepassingsgebieden reeds bewezen. Vanaf nu zijn ze ook flexibel uit
te breiden met een framesysteem. De frames kunnen vervolgens
worden voorzien van Combiline N-modules en zorgen voor de nodige
contactbeveiliging richting de behuizing. In totaal zijn er vier
uitbreidingssets voor verschillende behuizinggroottes beschikbaar.

Deze uitbreidingsset wordt gebruikt om Voor het EDF-montageframe worden CombiLine N
CombiLine N modules in EH-Voetpadkasten te modules gebruikt, geschikt voor kastdieptes tot
kunneninstalleren. Het zorgt voor contact- maximaal 215mm conform IEC EN 61439-1/-2/-3.

bescherming aan alle kanten.
Om de grootte en het aantal apparaten te bepalen,

Aan de onderzijde bevindt zich per veldbreedte moet rekening worden gehouden met de
een uitsparing voor een ComfortLine kabelinvoer toegekende gelijktijdigheidsfactor (RDF-factor)
plaat. Deze kabelinvoer platen dienen apart volgens IEC61439-2.

besteld te worden.

CombilLine N modulen vindt uin onze
« Nominale bedrijfsstroom 440A calculatiesoftware PDC-NL.
« Nominale bedrijfsspanning 400V

CombilLine inbouwset overzicht

DINO DIN1 DIN 2 DIN3

——| - = - - -y p—— = — =y

Module-eenheden 144 168 288 360

Veldbreedte 2 2 4 5

Rijen 6 7 6 6

Type SEC26H30 SEC27H31 SEC46EH32 SEC56EH33
Bestelnummer 2CPX044631R9999 2CPX044632R9999 2CPX044633R9999 2CPX044634R9999
CombilLine inbouwset EDF-Profielen Combiline inbouwset kabelinvoer platen

Bestelnummer Type Omschrijving Bestelnummer Type Omschrijving
2CPX039208R9999 ED8 EDF-Profiel 300mm 2CPX052435R9999 CZF1 Kabelinvoer plaat, 2x25,5mm,
2CPX039209R9999  ED9 EDF-Profiel 450mm 2x47,5mm, 1x62mm
2CPX039210R9999 ED10 EDF-Profiel 600mm 2CPX052436R9999 CZF2 Membraan invoerplaat 34x12mm,
9x15,5mm, 6x19mm, 2x40,5mm,

2CPX039211R9999 ED11 EDF-Profiel 750mm 2x datalijn

2CPX039212R9999 ED12 EDF-Profiel 900mm 2CPX052437R9999 CZF3 Kabelinvoer plaat gesloten
2CPX039213R9999 ED13 EDF-Profiel 1050mm 2CPX052438R9999 CZF4 Kabelinvoer plaat wartel 10xM16,

3xM16/M20/M25, 1xM16/M25/M32/
M40




OPTIMAAL BETROUWBAAR, SNELLER EN MAKKELIJKER TE INSTALLEREN

EH3 - DIN -voetpadkasten overzicht

DINO DIN1 DIN 2 DIN 3
Type EH3/AP (H=1125) P — :
P44 ‘
it LI
Type EH3/AP-20 - EH3/AP-22 EH3/AP -23
Hx B x D (mm) 1125 x 590 x 320 - 1125x1115x 320 1125 x 1445 x 320
Gemonteerd EH3C90S2 - EH3C92S2 EH3C93S2
4TBE843180C0100 4TBE843182C0100 4TBE843183C0100
Gemonteerd met EH3U90S2 - EH3U92S2 EH3U93S2
UV-coating ATBE843484N2100 4TBE843486N2100 4TBE843487C2100
Gemonteerd met EHP320DAG - EHP322DAG EHP323DAG
UV- en anti-graffiti coating 4TBE843732C0100 4TBE843734C0100 4TBE843735C0100
Polyester sokkel EH3SEOEI - EH3SEZEI EH3SE3EI
Bouwpakket RAL7035 4TBE843205R0100 4TBE843207R0100 4TBE843208R0100
CombilLine inbouwset SEC26H30 - SEC46EH32 SEC56EH33
2CPX044631R9999 2CPX044633R9999 2CPX044634R9999
DINO DIN1 DIN 2 DIN 3
Type EH3/AP (H=1310)
P44 - -
Type - EH3/AP- 31 - -
Hx B x D (mm) - 1310 x 785 x 320 - -
Standaarduitvoering - EH3C61C2 - -
enkelvoudig vergrendelbaar 4TBE843689C0100
Kast voorzien van - EH3S61C2 - -
dubbele sluiting 4TBE843692C0100
Polyester sokkel - EH3SE1EI - -
Bouwpakket RAL7035 4TBE8432206R0100
CombilLine inbouwset - SEC27H31 - -

2CPX044632R9999
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