
—
製品リーフレット

ABB 高性能結束バンド
世界で初めて開発されたTy-Rap® 
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Ty-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ(結束バンド)は、民
間航空機内で数百フィートの配線を束ねる問題を解決
するために最初に開発されました。現在、Ty-Rap®は、
レーシングエンジンから裏庭の工具小屋まで、事実上
どこにでも使われています。Ty-Rap®の画期的なデザ
インは、要求の厳しいアプリケーションでのしっかりと
した結束、非常に高い耐久性を提供し、シンプルなテク
ノロジーで複雑な問題を解決する方法を示しています。

ヘッド内部ににあるマリングレードステンレススチール
製のバーブ(爪)によって、確実なロックと長期間の結束
保持性を保証します。Ty-Rap®には、湿度、熱、寒さ、
紫外線、化学物質、放射線、その他の過酷な条件に対
応するグレードが用意されています。

省力化と高性能化のために設計されたTy-Rap®ケーブル
タイは、さまざまな用途で一般的に使用されています。

結束バンドは、1956年にボーイングの航空機製造施設
を見学しているときに、ふと、Robert Loganの頭に閃

きました。航空機の配線は面倒で詳細な作業であり、 
50フィートの長さの合板のシートに数千フィートのワイ
ヤーが編成され、結び目があり、ワックスでコーティン
グされ、編まれたナイロンコードで所定の位置に保持
されていました。各結び目は、コードを指に巻き付けて
しっかりと引っ張る必要がありました。これにより、太
いたこができるまで、また、職人の技術力が上がるま
で、職人の指が切断されることがありました。

Robert Loganは、この重要なタスクを達成するため
に、より簡単で、より寛容な方法が必要であると確信し
ていました。それから数年間、Robert Loganはさまざ
まな道具や材料を試しました。

そして1958年6月24日、長寿命で、使いやすいケーブル
タイTy-Rap®の特許が申請されました。彼らが言うよ
うに、残りは歴史です。

1958年に飛行機内の配線を束ねる方法として最初の
特許を取得したTy-Rap®は、配線管理における卓越性
とイノベーションのベンチマークであり続けています。

—
Ty-Rap®
結束ソリューションのはじまり

Ty-Rap®ケーブルタイをお選びいただくと、品質、寿命、パフォーマンスを得る
だけではなく、イノベーションにより作業の容易にすることができます。

—
「私の父は正式な教育を受けてい
ませんでしたが、彼は私が今まで出
会った中で最も独創的な人物でし
た。彼は物事を行うための慣習的
な方法が十分に良いとは考えては
おらず、そして彼が何かを見たとき、
彼はそれを改善する方法について考
えました。結束バンドの発明は、彼
がどのように働いたを表現する優
れた例です。」とMaurusの息子で
あるRobert Loganは言いました。
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ABBはTy-Rap®ケーブルタイの幅広いラインアップに
より、産業用、建設、通信、公共事業および自動車
OEMなどのプロフェッショナル性だけでなく、住宅リフ
ォームやDIYユーザーにとっても、ケーブルの固定、結
束、クランピング、管理が簡単にかつ迅速に行えます。
結束の強度・機能美・信頼性・性能がハイレベルに要
求されるときの解決方法としてして選ばれ続けていま
す。Ty-Rap®ファスニングシステムには、様々な種類の
ケーブルタイ、識別タイ、クランプ、固定ベース、ハーネ
ス補助ツール、結束切断ツールなどが含まれます。

Ty-Rap®ケーブルタイの並外れた強さは何にあるので
しょうか。ヘッドの耐食性、非磁性のステンレス製ロッ
キングバーブはしっかりと食い込み、完全に調整可能な
フィット感を実現しています。ターンアップしたテール
は、ブラインド設置や狭い場所でも、方向性や取り扱
いが容易です。滑り止めグリップ付きの細いテールは、
作業グローブ着用時でもヘッドへの挿入がスムーズで
結束作業を容易にします。

高性能なエンジニアリング技術に加え、標準的なナイ
ロンや、紫外線への暴露から極端な寒さや熱にまで耐
えるように特別に配合された素材を採用することで、
宇宙空間の過酷さにも耐えられるように設計されてい
ます。

重要なアプリケーションにとって、一つの部品にも高い
パフォーマンスが重要になり、Ty-Rap®は唯一の正し
い選択になります。

ABBは、世界100カ国以上で活動し、約15万人の従
業員を抱える大手電力・自動化技術グループです。

ABBには、次の製品ラインアップとフラッグシップブ
ランドがあります。
• 配線資材 & 配線保護製品によるケーブルマネジメン

ト – Ty-Rap®・Ty-Fast®・Ty-Met®ケーブルタ
イ、Shirink-Kon®ヒートシュリンク、T＆Bケーブル
トレイ

• ワイヤーハーネス保護システム – Adaptaflex・ 
Kopex・Harnessflex

• 低消費電力およびコントローラ – Furse雷保護ソリ
ューション、Elastimold®モールデッドスイッチギ
ア&スイッチ

• 危険区域向け製品 – Kopex-EXワイヤーハーネス
保護システム

—
Ty-Rap® 高性能ケーブルタイ
概要

Ty-Rap®は1958年に航空機の配線を束ねるために世界で初めて発明され、特許を取得した
結束バンドのブランドです。配線資材製品に最高のイノベーションをもたらしました。

Ty-Rap® パフォーマンス
が必要になる場所での完
璧な結束ソリューション
ケーブルの固定、束ね、管理の
ためのオールインワンツール
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薬品耐性
Ty-Rap®(タイラップ)ケーブルタイ(結束バンド)は、さ
まざまな要求の厳しい環境のニーズを満たすために開
発されました。化学処理施設、原子力発電所、または
食品加工の洗浄工程のいずれであっても、製品の寿命
を延ばし、高価なメンテナンスや異物の混入を避ける
ためのさまざまな材料の選択肢があります。

熱・冷耐性
どのような設置環境であっても、Ty-Rap®ケーブルタイ
は対応可能です。エンジン ルームの高温のチャンバー
から極寒の冬の環境まで対応するべく、私たちの製品
は、独自の設計と性能により、最も幅広い動作温度と
最低設置温度を実現させています。

UV耐性
紫外線は、照射されると、ほぼすべてのものに、有害な
影響を与える恐ろしい力です。Ty-Rap®ケーブルタイ
は、砂漠から熱帯雨林までのさまざまな条件に耐えら
れるように材料が配合されています。

—
設置環境への配慮
製品寿命へのインパクト
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湿度耐性
柔軟性、強度、耐久性、そして経済的な価格の優れた組
み合わせを提供するため、ほとんどのケーブルタイ(結
束バンド)はナイロンおよびナイロンの変種で作られて
います。ナイロンは、多くの素材と同様、外部の相対湿
度に応じて湿気を吸収したり放出したりします。これ
は、ケーブルタイの耐久性に悪影響を与える可能性があ
ります。水分含有量が低くなりすぎると、ケーブル タイ
が脆くなり、取付け中に破損する可能性があります。 
Ty-Rap®(タイラップ)ケーブルタイは、高級ナイロンを
使用することでこれらの課題に対処し、取り付けを容
易にし、寒冷または乾燥条件での弾力性を実現する耐
湿性素材の製品を提供します。

保管
最良の結果を得るには、ケーブルタイは使用するまで
密封されたパッケージに保管し、直射日光の当たる場
所や熱源の近くに保管しないでください。理想的な保
管条件は 23°C、相対湿度 50% です。

設置
最良の結果を得るには、互換性のある ABB 結束ツー
ルを使用してTy-Rap®を固定しカットする必要があり
ます。インストールの種類や環境条件は大きく変化し、
パフォーマンスに影響を与えるため、インストールは常
にアプリケーションでテストして、バンドルとの適切な
相互作用を確認する必要があります。正しく取り付け
られたTy-Rap®は、テールがケーブルタイのヘッドと面
一になるように締めてトリミングされます。テールがヘ
ッドの内側に 1 mm 以上後退している場合は、Ty-
Rap®が推奨以上に締められており、早期故障が発生
する可能性があります。

—
保管と設置
製品性能へのインパクト
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世界で最初に開発された結束バンドTy-Rap®は、結束
の強度・機能美・信頼性・性能がハイレベルに要求さ
れるときの解決方法として60年以上選ばれ続けていま
す。Ty-Rap®ファスニングシステムには、様々な種類の
ケーブルタイ、識別タイ、クランプ、固定ベース、ハーネ
ス補助ツール、結束切断ツールなどが含まれます。

—
Ty-Rap® 高性能ケーブルタイ
特長とメリット

Ty-Rap®ファスニングシステムをあらゆる結束アプリケ
ーションに使用することで、施工の信頼性を向上させ
効果的にコスト削減を可能とします。最高レベルで設
計されたTy-Rap®の機能は、施工の迅速化を実現し安
全性を提供します。

安全性と信頼性
丸みのある楕円形のヘッドは、隣接したケー
ブルを保護し、製品寿命を向上させます

耐久性
表面がなめらかな構造の為、応力を緩
和し耐久性を向上させます

グリップ性能
耐腐食性に優れたステンレス製バー

ブ(爪)が確実なロックと長期間の結束保持性

ケーブル被覆の保護
滑らかな丸みを帯びたボディは、リブとスティ
プル設計の採用で安定した締付け結束を可能

とし、被覆へのダメージはありません
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操作性
ターンアップしたテールは、ブラインド設置や狭い
場所でも、方向性や取り扱いが容易です

簡単な取り付け
滑り止めグリップ付きの細いテール
は、作業グローブ着用時でもヘッド
への挿入がスムーズで結束作業を

容易にします

承認と証明書
ロイド船級協会、DNV-GL、MIL規格、米国船級協会 
(ABS)、CE宣言、低電圧指令準拠(LVD)、EN/IEC 
62275、UL 62275、CSA 62275、MS3367/
3368、EN45545準拠

豊富なサイズの組み合わせ：長さは最大1143mm、幅
は6種類、引張強度は最大780Nで、直径330mmまで
ケーブルを結束できます

高性能な締付け切断工具：業界をリードする工具は、
ケーブルタイの締付けとテール余長の切断が1アクショ
ンで取り付けを実現し、切残りは少なく安全で再現性
のある締付けを提供します

豊富な特殊素材のタイラップ®の選択：ポリアミド6.6（
標準、耐候性、耐熱性、難燃性、耐熱性/耐候性）、ポ
リアミド4.6（高耐熱）、ポリアミド12、ポリプロピレン、
フッ素樹脂（ECTFE/ETFE）、金属検出器対応グレー
ドはポリアミド6.6とポリプロピレンでご利用いただけ
ます。難燃性：UL 94 V-0、UL 94 V-2、UL94HBおよ
び車材燃試

特殊用途ケーブルタイ：卓越した種類の特殊タイは、す
べてステンレス製バーブ(爪)のロック機構を備えていま
す。ネジ取り付け固定穴一体型ケーブルタイ、パネル取
り付けプッシュマウントケーブルタイ、識別タグ一体型
ケーブルタイなどがあります

豊富なマウントベースとアクセサリー：結束ケーブルタ
イTy-Rap®の他、ABBのファスニングシステムは、あら
ゆるアプリケーションに対応した固定ベースやホースク
ランプなどのアクセサリーも提供します。電線をただ束
ねるだけでなく、ABBはあらゆる用途に向けた各種固
定用マウントベースやクランプなどアクセサリー類も充
実したラインナップを揃えます

ISO 14OO1ISO 14OO1
E49405

E49405ISO 9001=ISO 14001

金属探知機
対応

耐放射線

耐紫外線 耐候性

耐化学品 低煙

難燃 耐熱 低温環境
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—
製品選定ガイド
結束バンドの正しい選定

要求アプリケーション 特定アプリケーション向け 一般用途向け

グレード 耐熱グレード 耐候・耐熱グレード 熱感知グレード 超高温グレード 難燃グレード 低煙グレード  EN 45545-2認
証標準グレード

EN 45545-2認
証耐候グレード

超耐候
グレード 

極限環境グレード TyGenic™
抗菌ディテクタブル

金属検知器グレード 標準グレード 標準グレード
スケルトンタイプ

高温耐性 低煙性
難燃性

難燃性 紫外線
難燃性

紫外線
低温腐食耐性

薬品耐性 耐バクテリア
耐異物混入

耐異物混入 屋内一般用途向け 屋内一般用途向け

アプリケーション 交通インフラ
自動車産業

交通インフラ
自動車産業

視認表示
MRO

空調制御システム
活性温度：40-49℃

交通インフラ
自動車産業

鉄道
航空

空調制御
システム

プレナムエリアでの空
調管理システム

高度な低煙＆難燃性能
が必要なアプリケーシ

ョン

屋内の海外向け鉄道
車両およびインフラ

屋外の海外向け鉄道
車両およびインフラ

太陽光発電
システム

交通インフラ

原子力
パワープラント

航空宇宙
煙が発生する危険性が

ある場所

飲料品食品産業
化粧品産業
医薬品産業

金属検知器を使用す
る産業

飲料品食品産業
化粧品産業

金属検知器を使用する
産業

標準的な
アプリケーション

標準的な
アプリケーション

マテリアル 熱安定
66ナイロン

熱安定
UV66ナイロン

熱検知
ポリプロピレン

熱安定
66ナイロン

難燃
ナイロン

ECTFE
フッ素ポリマー

66ナイロン UV66
ナイロン

UV12
ナイロン

ETFEフッ素
ポリマー

66ナイロン 金属検知
66ナイロン

金属検知ポリプロピレン

66ナイロン 66ナイロン

シリーズ TYH*M TY*MX-A TYHR*M TYHT*M TY*MFR TYV*M TY*MFR-RW TY*MX-RW TYC*MX TYZ*M TY*M-ADT TY*M*-NDT TY*M-
PDT

TY*M* TB*S

製品グレード最大
引張強度

780N 540N 265N 540N 540N 220N 780N 378N 540N 533N 540N 533N 178N

温度範囲 -60～105°C -60～105°C 0～80°C -60～150°C  -20～65°C -60～160°C -60～105℃ -60～105°C -40～105°C  -60～170°C -60～85°C -60～85°C
-40～85°C

-60～85°C -60～85°C

最長サイズ 770mm 340mm 360mm 617mm 360mm 185mm 1140mm 760mm 360mm 360mm 360mm 1143mm 140mm

最大結束径 229mm 100mm 100mm 177mm 100mm 44mm 330mm 228mm 100mm 100mm 100mm 330mm 35mm

UV耐性 l  l l l - l l l l l l l - l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

UL難燃等級 V-2 V-2 HB V2 V-0 V-0 V-2 V-2 V-2 V-0 HB HB V-2 V-2

カラー

原産地

設置の容易性 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

設置ツール ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
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要求アプリケーション 特定アプリケーション向け 一般用途向け

グレード 耐熱グレード 耐候・耐熱グレード 熱感知グレード 超高温グレード 難燃グレード 低煙グレード  EN 45545-2認
証標準グレード

EN 45545-2認
証耐候グレード

超耐候
グレード 

極限環境グレード TyGenic™
抗菌ディテクタブル

金属検知器グレード 標準グレード 標準グレード
スケルトンタイプ

高温耐性 低煙性
難燃性

難燃性 紫外線
難燃性

紫外線
低温腐食耐性

薬品耐性 耐バクテリア
耐異物混入

耐異物混入 屋内一般用途向け 屋内一般用途向け

アプリケーション 交通インフラ
自動車産業

交通インフラ
自動車産業

視認表示
MRO

空調制御システム
活性温度：40-49℃

交通インフラ
自動車産業

鉄道
航空

空調制御
システム

プレナムエリアでの空
調管理システム

高度な低煙＆難燃性能
が必要なアプリケーシ

ョン

屋内の海外向け鉄道
車両およびインフラ

屋外の海外向け鉄道
車両およびインフラ

太陽光発電
システム

交通インフラ

原子力
パワープラント

航空宇宙
煙が発生する危険性が

ある場所

飲料品食品産業
化粧品産業
医薬品産業

金属検知器を使用す
る産業

飲料品食品産業
化粧品産業

金属検知器を使用する
産業

標準的な
アプリケーション

標準的な
アプリケーション

マテリアル 熱安定
66ナイロン

熱安定
UV66ナイロン

熱検知
ポリプロピレン

熱安定
66ナイロン

難燃
ナイロン

ECTFE
フッ素ポリマー

66ナイロン UV66
ナイロン

UV12
ナイロン

ETFEフッ素
ポリマー

66ナイロン 金属検知
66ナイロン

金属検知ポリプロピレン

66ナイロン 66ナイロン

シリーズ TYH*M TY*MX-A TYHR*M TYHT*M TY*MFR TYV*M TY*MFR-RW TY*MX-RW TYC*MX TYZ*M TY*M-ADT TY*M*-NDT TY*M-
PDT

TY*M* TB*S

製品グレード最大
引張強度

780N 540N 265N 540N 540N 220N 780N 378N 540N 533N 540N 533N 178N

温度範囲 -60～105°C -60～105°C 0～80°C -60～150°C  -20～65°C -60～160°C -60～105℃ -60～105°C -40～105°C  -60～170°C -60～85°C -60～85°C
-40～85°C

-60～85°C -60～85°C

最長サイズ 770mm 340mm 360mm 617mm 360mm 185mm 1140mm 760mm 360mm 360mm 360mm 1143mm 140mm

最大結束径 229mm 100mm 100mm 177mm 100mm 44mm 330mm 228mm 100mm 100mm 100mm 330mm 35mm

UV耐性 l  l l l - l l l l l l l - l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

UL難燃等級 V-2 V-2 HB V2 V-0 V-0 V-2 V-2 V-2 V-0 HB HB V-2 V-2

カラー

原産地

設置の容易性 l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l

設置ツール ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50
ERG120

ERG50

製 品 選 定 ガイド
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—
製品選定ガイド
グレード別サイズ一覧表

バルクパックサ
イズ(大袋)

耐熱 
グレード

耐候・耐熱 
グレード

熱感知 
グレード

超高温 
グレード

難燃 
グレード

低煙 
グレード

EN 45545-2
認証グレード

EN 45545-2
認証グレード

超耐候 
グレード

極限環境
グレード

TyGenic™抗
菌・金属検出器

対応グレード

ナイロン金
属検出器対
応グレード

ポリプロピレ
ン金属検出器
対応グレード

標準 
グレード

標準グレード(ス
ケルトンカラー)

TYH*M TY*MX　TY*MX-A TYHR*M TYHT*M TY*MFR TYV*M TY*MX-RW TY*MFR-RW TYC*MX TYZ*M TY*M*-ADT TY*M*-NDT TY*M-PDT TY*M* TB*S

寸法コード 入り数 結束径φ
(mm)

長さ
(mm)

幅
(mm)

淡青色 黒 緑 ライト 
イエロー

白 えんじ色 黒 白 黒 青緑色 深青色 明青色 明青色 乳白色 スケルトン

23M 1000本 1.5-16 92 2.4 l l l l l l l l l 

232M 1000本 1.5-51 203 2.3 l l l l l

234M 1000本 1.5-102 356 3.6 l  l l

24M 1000本 2-35 140 3.6 l l l l l l l

242M 1000本 2-51 208 3.6 l l l 

26M 1000本 2-76 281 3.6 l l l l

244M 1000本 2-102 368 3.6 l l l

25M 1000本 3-48 186 4.8 l l l l l l l l l l

253M 1000本 3-78 295 4.8 l l l 

28M 1000本 3-102 360 4.8 l l l l l l l l l

271M 500本 6-31 150 7.6 l  

272M 500本 6-51 223 6.9 l l l l l

27M 500本 6-102 343 6.8 or 7.6 l l l l l l l l 

275M 500本 6-127 457 6.9 l l

277M 500本 6-177 617 6.9 l l l l l

29M 500本 6-229 762 6.9 l l l

標準パックサ
イズ(小袋)

TB100 or 523M 100本 1.5-16 92 l l l l l l l l l l l

52315M 100本 15-32 178 2.4 l l

5232M 100本 1.5-51 203 2.3 l l l l

5234M 100本 1.5-102 356 2.3 l l

TB150 or 524M 100本 2-35 140 3.6 l l l l l l l

5242M 100本 2-51 208 3.6 l l l

TB280 or 526M 100本 2-76 281 3.6 l l l

5244M 100本 2-102 368 3.6 l l l

TB200 or 525M 100本 3-48 186 3.6 l l l l l l l l l l l l

TB300W or 5253M 100本 3-78 295 4.8 l l l

TB350 or 528M 100本 3-102 360 4.8 l l l l l l l l l l

5272M 50本 6-51 223 4.8 l l l

TB350W or 527M 50本 6-102 343 6.9 l l l l l l l l l l

5275M 50本 6-127 457 6.8 or 7.6 l l

5277M 50本 6-177 617 6.9 l l

TB750 50本 6-229 762 6.9 l l

53510M 50本 6-254 889 6.9 l l

54513M 50本 9.5-330 1143 8.2 l l

各グレードによってサイズ、入り数が異なる場合があります。正確な仕様については
ABB高性能結束バンド製品カタログもしくはWEBサイトをご参照ください
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バルクパックサ
イズ(大袋)

耐熱 
グレード

耐候・耐熱 
グレード

熱感知 
グレード

超高温 
グレード

難燃 
グレード

低煙 
グレード

EN 45545-2
認証グレード

EN 45545-2
認証グレード

超耐候 
グレード

極限環境
グレード

TyGenic™抗
菌・金属検出器

対応グレード

ナイロン金
属検出器対
応グレード

ポリプロピレ
ン金属検出器
対応グレード

標準 
グレード

標準グレード(ス
ケルトンカラー)

TYH*M TY*MX　TY*MX-A TYHR*M TYHT*M TY*MFR TYV*M TY*MX-RW TY*MFR-RW TYC*MX TYZ*M TY*M*-ADT TY*M*-NDT TY*M-PDT TY*M* TB*S

寸法コード 入り数 結束径φ
(mm)

長さ
(mm)

幅
(mm)

淡青色 黒 緑 ライト 
イエロー

白 えんじ色 黒 白 黒 青緑色 深青色 明青色 明青色 乳白色 スケルトン

23M 1000本 1.5-16 92 2.4 l l l l l l l l l 

232M 1000本 1.5-51 203 2.3 l l l l l

234M 1000本 1.5-102 356 3.6 l  l l

24M 1000本 2-35 140 3.6 l l l l l l l

242M 1000本 2-51 208 3.6 l l l 

26M 1000本 2-76 281 3.6 l l l l

244M 1000本 2-102 368 3.6 l l l

25M 1000本 3-48 186 4.8 l l l l l l l l l l

253M 1000本 3-78 295 4.8 l l l 

28M 1000本 3-102 360 4.8 l l l l l l l l l

271M 500本 6-31 150 7.6 l  

272M 500本 6-51 223 6.9 l l l l l

27M 500本 6-102 343 6.8 or 7.6 l l l l l l l l 

275M 500本 6-127 457 6.9 l l

277M 500本 6-177 617 6.9 l l l l l

29M 500本 6-229 762 6.9 l l l

標準パックサ
イズ(小袋)

TB100 or 523M 100本 1.5-16 92 l l l l l l l l l l l

52315M 100本 15-32 178 2.4 l l

5232M 100本 1.5-51 203 2.3 l l l l

5234M 100本 1.5-102 356 2.3 l l

TB150 or 524M 100本 2-35 140 3.6 l l l l l l l

5242M 100本 2-51 208 3.6 l l l

TB280 or 526M 100本 2-76 281 3.6 l l l

5244M 100本 2-102 368 3.6 l l l

TB200 or 525M 100本 3-48 186 3.6 l l l l l l l l l l l l

TB300W or 5253M 100本 3-78 295 4.8 l l l

TB350 or 528M 100本 3-102 360 4.8 l l l l l l l l l l

5272M 50本 6-51 223 4.8 l l l

TB350W or 527M 50本 6-102 343 6.9 l l l l l l l l l l

5275M 50本 6-127 457 6.8 or 7.6 l l

5277M 50本 6-177 617 6.9 l l

TB750 50本 6-229 762 6.9 l l

53510M 50本 6-254 889 6.9 l l

54513M 50本 9.5-330 1143 8.2 l l

製 品 選 定 ガイド
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—
Ty-Rap®高性能ケーブルタイ

技術情報
• 材質(ボディ)：6.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-60～+85°C
• 最小設置温度：-20°C
• 色：乳白色(ナチュラル)
• 難燃性(主原料)：UL94V-2、車材燃試
• その他：RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

 ABB I Fastening Solutions – 9

Ty-Rap® High Performance Cable Ties
Polyamide 6.6 cable ties – Natural

Characteristics 
-  Standard version (Polyamide 6.6), to cover most indoor applications
-  Several lengths and 6 typical widths with a tensile strength up to 780N, to cover the most 

demanding applications
-  Packaging: OEM bulk quantities in recyclable polythene bags
-  Also available in small bags with Euroslot (see page 12) and in workbench boxes   

(see page 14)

Technical Information
Material - Moulding Polyamide 6.6  
Material - Locking barb 316 grade stainless steel 
Temperature range -60°C to +85°C
Min. Installation Temp. -20°C
Colour   Natural 
Flammability rating  UL 94 V-2 
Other properties  Halogen free, Silicone free

Product MIL Spec. Length Width Thickness Bundle ø Min. tensile Quantity Tooling
Ref. L W from ... to strenght  

[mm] [mm] [mm] [mm] [N] [pieces]
TY23M MS-3367-4 92 2.3 1.0 1.5 - 22 80 1000

ERG50

TYB2315M – 178 2.3 1.0 1.5 - 32 80 1000

TY232M – 203 2.3 1.0 1.5 - 51 80 1000

TY234M – 356 2.3 1.0 1.5 - 102 80 1000

TY24M MS-3367-5 140 3.6 1.1 2 - 35 178 1000

TY242M – 208 3.6 1.1 2 - 51 180 1000

TY26M – 284 3.6 1.1 2 - 76 130 1000

TY244M – 368 3.6 1.1 2 - 102 134 1000

TY25M MS-3367-1 186 4.8 1.1 3 - 48 222 1000
ERG50
ERG120

TY253M MS-3367-7 290 4.8 1.3 3 - 78 222 1000

TY28M MS-3367-2 361 4.8 1.3 3 - 102 222 1000

TY271M – 150 7.0 1.6 6 - 31 540 500

ERG120
L-500-EU

TY272M – 223 6.9 1.6 6 - 51 534 500

TY27M MS-3367-3 340 7.0 1.6 6 - 102 540 500

TY275M – 457 7.0 1.6 6 - 127 540 500

TY277M – 617 7.0 1.6 6 - 177 540 500

TY29M MS-3367-6 771 6.9 1.5 6 - 229 540 500

TY53510M – 889 8.2 1.7 to 254 780 50 WT3D
L-500-EUTY54513M – 1143 8.2 1.7 to 330 780 50

T Y P E
A P P R O V E D

E49405

* Some approvals may not be applicable to all the Product References. Contact your Sales Office for 
approvals limitations

Description of product reference structure: see page 8
Description of materials and properties: see pages 144 to 155
For tooling specifications: see pages 130 to 143

* * * * 

E49405

建設・工事 送配電 自動車
産業

建設特
殊車両

農業

—
標準グレード(乳白色)
幅広い屋内用途をカバーする標準仕様のケーブルタイ

—
標準グレード(スケルトン) 
4色がセットになった幅広い屋内用途をカバーする標準仕様のケーブルタイ

—
耐候・耐熱グレード(黒) 
耐紫外線性に優れた温度範囲の広い耐候耐熱仕様のケーブルタイ

仕様

仕様

仕様

特性

特性

特性

認証規格

技術情報
• 材質(ボディ)：6.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-60～+85°C
• 最小設置温度：-20°C
• 色：4色混合(赤、紫、青、黄色)
• 難燃性(主原料)：UL94V-2
• その他：RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

技術情報
• 材質(ボディ)：6.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-60℃～+105℃
• 最小設置温度：-40℃
• 色：黒
• 難燃性：(主原料)：UL94V-2、車材燃試
• その他：RoHS 適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

標準

PA66
使用温度範囲 

-60℃～85℃
SUSバーブ

UL94V-2

難燃性
屋内

19サイ

ズ展開

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

詳細仕様はこちら

詳細仕様はこちら

詳細仕様はこちら

認証規格

車材燃試

建設・工事 オートメーション
ロボティクス

標準

建設・工事 航空産業

E49405

耐熱

車材燃試

送配電航空産業

PA66

使用温度

範囲-60℃

～85℃

SUSバーブ
UL94V-2

難燃性
屋内

2サイ

ズ展開

オートメーション
ロボティクス

PA66

使用温度

範囲-60℃

～105℃

SUSバーブ
UL94V-2

難燃性

UV耐性

屋外可

19サイ

ズ展開

耐紫外線

オートメ
ーション

ロボティクス

https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/translucent-brightly-colored-tie-ties
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/type-natural-polyamide-6.6-cable-ties
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/type-uv-heat-stabilised-cable-ties
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—
耐熱グレード(淡青色) 
高低温の環境下での連続使用に耐える耐熱仕様のケーブルタイ

—
超高温グレード(ライトイエロー) 
過酷な温度環境下での連続使用に耐える超耐熱仕様のケーブルタイ

—
熱感知グレード(緑) 
色が変化することで、 危険な高温環境を警告する特殊ケーブルタイ

—
Ty-Rap®高性能ケーブルタイ

仕様

仕様

仕様

特性

特性

特性

認証規格

認証規格

E49405

技術情報
• 材質：タイ/PA6.6 バーブ/SUS316
• 常時使用温度範囲：-60℃～+105℃
• 最小設置温度：-30℃ (TYH27M：-40℃)
• 色：淡青色(温度や湿度で半透明から淡青色を経て黄

土色に変化することがあります)
• 難燃性：(主原料)：UL94V-2
• その他：RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

技術情報
• 材質(ボティ)：4.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-40℃～150℃
• 最小設置温度：-18℃
• 色：ライトイエロー
• 難燃性(主原料)：UL94V-HB
• その他：超高温対応、RoHS適合、ハロゲンフリーシ

リコンフリー

技術情報
• 材質(ボディ)：ポリプロピレン
• 常時使用温度範囲：-60℃～85℃
• 熱感知温度：49°C ± 3°C
• 標準色：緑
• 熱反応後色：半透明
• 熱反応寿命：熱反応後1000時間

PA66

使用温度

範囲-60℃

～105℃

SUSバーブ
UL94V-2

難燃性
屋内

6サイズ

展開

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

詳細仕様はこちら 自動車産業 建設・工事

家電

建設殊車両 オートメーション
ロボティクス

E49405

自動車
産業

建設・工事

照明装置 自動車
産業

モータ詳細仕様はこちら

詳細仕様はこちら

耐熱 低温耐性

船舶・マリン

耐熱

温度変化

低温耐性

車材燃試

PA46

使用温度

範囲-40℃

～150℃

SUSバーブ
UL94V-2

難燃性
屋内

6サイズ

展開

PP

使用温度

範囲-60℃

～85℃

SUSバーブ
3サイズ

展開
屋内

オートメーション
ロボティクス

https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/type-heat-stabilised-cable-ties
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/type-extra-high-temperature-cable-ties
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/heat-reactive-cable-ties


14

耐紫外線 耐熱 低温耐性

—
Ty-Rap®高性能ケーブルタイ

技術情報
• 材質(ボティ)：6.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-20℃～65℃
• 最低設置温度：-0℃
• 色：白
• 難燃性(主原料)：UL94V-0
• その他：ハロゲンフリー、シリコンフリー

—
難燃グレード(白)
燃えにくく煙が発生しにくいため公共交通機関やトンネルに最適なケーブルタイ

—
鉄道業界認証グレード(黒) 
EN45545-2に適合した屋外用ケーブルタイ

—
鉄道業界認証グレード(白)
EN45545-2に適合した屋内用ケーブルタイ

仕様

仕様

仕様

特性 

仕様

特性

認証規格

認証規格

技術情報
• 材質：タイ/PA6.6 バーブ/SUS316
• 常時使用温度範囲：-60℃～+105℃
• 最小設置温度：-30℃ 
• 色：黒色
• 難燃性：(主原料)：UL94V-2
• その他：RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

技術情報
• 材質(ボティ)：6.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-20℃～65℃
• 最低設置温度: 0℃
• 色：白
• 難燃性: UL 94 V-0
• EN 45545-2認証

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

詳細仕様はこちら

詳細仕様はこちら

詳細仕様はこちら

鉄道車両

難燃性

鉄道イ
ンフラ

認証規格

E49405

鉄道車両 高速鉄道 鉄道イ
ンフラ

E49405

E49405

難燃性

太陽光
発電

高速鉄道 鉄道イ
ンフラ

難燃性

PA66

使用温度

範囲-20℃

～65℃

SUSバーブ
UL94V-0

難燃性
屋内

7サイズ

展開

PA66

使用温度

範囲-60℃

～105℃

SUSバーブ
UL94V-2

難燃性
屋内

15サイ

ズ展開

PA66

使用温度

範囲-20℃

～65℃

SUSバーブ
UL94V-0

難燃性
屋内

6サイ

ズ展開

https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/type-nef-16-101-cable-ties/
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/type-flame-retardant-cable-ties
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/type-nef-16-101-cable-ties/
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—
極限環境グレード(青緑色) 
極めて過酷な環境に対応するフッ素ポリマーケーブルタイ

—
低煙グレード(えんじ色) 
燃焼時に煙が発生しにくい低煙毒性能を有するフッ素ポリマーケーブルタイ

—
超耐候グレード(黒色)  
非常に優れた耐腐食性、耐候性、耐薬品耐性を有する12ナイロンケーブルタイ

—
Ty-Rap®高性能ケーブルタイ

仕様

仕様

特性

特性

仕様

特性

認証規格

認証規格

技術情報
• 材質(ボディ)：ETFEフッ素ポリマー
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-45℃～+150℃
• 最小設置温度：-20℃
• 色：青緑色 (温度や湿度で色合いが変化することが 

あります)
• 難燃性：(主原料)：UL94V-0
• その他：RoHS 適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

技術情報
• 材質(ボディ)：ECTFEフッ素ポリマー
• 材質(ロックバーブ): 316ステンレススチール
• 温度範囲: -60°C ～ +160°C
• 設置最低温度: -60°C
• 色: えんじ色
• 難燃性: UL 94 V-0
• その他：低煙毒性

技術情報
• 材質(ボディ)：12ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-40℃～+85℃
• 最小設置温度：-0℃
• 色：黒
• 難燃性：(主原料)：UL94V-2
• その他：RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

詳細仕様はこちら

詳細仕様はこちら

詳細仕様はこちら

電力プ
ラント

病院

耐放射線

宇宙産業

耐化学品 低煙 耐熱 低温耐性

E49405

難燃性

低温耐性

E49405

太陽光
発電

風力発電 船舶・
マリン

耐化学品 低煙 耐熱

空調管理 電力プ
ラント

駅 病院

低温耐性

難燃

耐紫外線 耐腐食性 耐化学品

ETFE

使用温度

範囲-45℃

～150℃

SUSバーブ
UL94V-0

難燃性
宇宙

4サイズ

展開

ECTFE

使用温度

範囲-60℃

～160℃

SUSバーブ
UL94V-0

難燃性

プレナム

エリア

2サイズ

展開

PA12

使用温度

範囲-40℃

～85℃

SUSバーブ
UL94V-2

難燃性
塩害地域

5サイズ

展開

https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/type-etfe-fluoropolymer-cable-ties
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/type-ectfe-fluoropolymer-cable-ties/
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/type-heat-stabilised-12-cable-ties
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—
Ty-Rap®高性能ケーブルタイ

技術情報
• 材質(ボディ)：FDA認証6.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-40℃～85℃
• 最小設置温度：-20℃
• 色：深青色
• その他：RoHS適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

—
Ty-Genic™抗菌・金属検出器対応グレード(深青色)
微生物の増殖を抑制しながら、X線、金属、および視覚的な検出性も提供するグレード

—
金属検出器対応グレード(明青色)
X線、金属、および視覚的な検出性も提供するグレード

—
金属検出器対応グレード(明青色) 
X線、金属、および視覚的な検出性も提供するグレード

仕様

仕様

仕様

特性

特性

特性

認証規格

認証規格

技術情報
• 材質(ボディ)：6.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-40℃～+85℃
• 最小設置温度：-20℃
• 色：明青色
• 難燃性：(主原料)：UL94V-HB
• その他：RoHS 適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

技術情報
• 材質(ボディ)：ポリプロピレン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-40℃～+85℃
• 最小設置温度：-20℃
• 色：明青色
• 難燃性：(主原料)：UL94V-HB
• その他：RoHS 適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

詳細仕様はこちら

詳細仕様はこちら

詳細仕様はこちら

抗菌

E49405

認証規格

金属探知
機対応

E49405

E49405

飲料品
産業

製菓産業 薬品製造 医療機器食品産業

飲料品
産業

製菓産業 薬品製造 タイヤ製造食品産業

飲料品
産業

製菓産業 薬品製造 タイヤ製造食品産業

金属探知
機対応

金属探知
機対応

FDA認証

PA66

使用温度

範囲-40℃

～85℃

SUSバーブ UL94V-HB屋内
4サイ

ズ展開

PA66

使用温度

範囲-40℃

～85℃

SUSバーブ UL94V-HB屋内
6サイ

ズ展開

PP

使用温度

範囲-40℃

～85℃

SUSバーブ UL94V-HB屋内
6サイ

ズ展開

https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/ty-rap-detectable
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/ty-rap-tygenic
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap/ty-rap-detectable
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一体型取り付け穴付きケーブルタイ 
ネジ・ボルト、またはリベットを使用し、直接パネル等へ固定取付けが可能な結束バンドです。

—
プッシュマウントケーブルタイ
締結とクリップ固定の両方に対応する結束バンドです。

—
ブラインドヘッドケーブルタイ
手が届きづらい位置への結束に最適なロッキングヘッドが後付け可能な結束バンドです。

—
Ty-Rap®特殊タイ

仕様

仕様

仕様

特性

特性

特性

認証規格

技術情報
• 材質(ボディ)：6.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-40℃～+85℃
• 最小設置温度：-20℃
• 色：乳白色(標準グレード)/黒(耐候グレード)
• 難燃性：(主原料)：UL94V-2
• その他：RoHS 適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

技術情報
• 材質(ボディ)：6.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-40℃～+85℃
• 色：乳白色(標準グレード)/黒(耐候グレード)
• 難燃性：(主原料)：UL94V-2
• その他：RoHS 適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

技術情報
• 材質(ボティ)：6.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ): 316ステンレススチール
• 常時温度範囲：-40℃～+85℃
• 色：乳白色(標準グレード)/黒(耐候グレード)
• 難燃性： UL 94 V-2
• その他： UV耐性(黒)、ハロゲンフリー、シリコンフリー

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

詳細仕様はこちら

詳細仕様はこちら

詳細仕様はこちら

ねじ固定

ワイヤー
ハーネス

E49405

建設・工事 船舶・
マリン

プッシ
ュイン

制御盤

簡単設置

自動車
産業

建設特
殊車両

自動車
産業

PA66

使用温度

範囲-40℃

～85℃

SUSバーブ UL94V-2屋内屋外
7サイズ

展開

PA66

使用温度

範囲-40℃

～85℃

SUSバーブ UL94V-2屋内屋外
7サイズ

展開

PA66

使用温度

範囲-40℃

～85℃

SUSバーブ UL94V-2屋内屋外
1サイズ

展開

オートメーション
ロボティクス

建設特
殊車両

オートメーション
ロボティクス

制御盤

https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap-special-tie/mounting-hole-cable-ties
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap-special-tie/panel-mounting-cable-ties
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap-special-tie/blind-mounting-cable-ties
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—
Ty-Rap®特殊タイ

技術情報
• 材質(ボディ)：6.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-40℃～+85℃
• 最小設置温度：-20℃
• 色：乳白色(標準グレード)/黒(耐候グレード)
• 難燃性：(主原料)：UL94V-2
• その他：RoHS 適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

—
識別タグ連結ケーブルタイ
耐久性のあるマーキングを可能とした一体型ラベル付きの識別結束バンドです。

—
識別タグ連結ケーブルタイ
耐久性のあるマーキングを可能とした一体型ラベル付きの識別結束バンドです。

—
ペグ付きネイルケーブルタイ
木材やポーラスコンクリートなどにペグを使って取り付ける結束バンドです。

仕様

特性

仕様

特性

仕様

特性

技術情報
• 材質(ボディ)：6.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-40℃～+85℃
• 色：乳白色(標準グレード)
• 認証：MIL:MS-336-1,-2,-3,-4
• 難燃性：(主原料)：UL94V-2
• その他：RoHS 適合、ハロゲンフリー、シリコンフリー

技術情報
• 材質(ボディ)：6.6ナイロン
• 材質(ロックバーブ)：316ステンレススチール
• 常時使用温度範囲：-40℃～+85℃
• 色：黒(耐候)
• 難燃性：UL 94 V-2
• その他：UV耐性、ハロゲンフリー、シリコンフリー

アプリケーション

アプリケーション

アプリケーション

詳細仕様はこちら

詳細仕様はこちら

詳細仕様はこちら

木材・コンク
リート固定

識別タ
グ付き

建設・工事 オートメーション
ロボティクス

制御盤

建設・工事

識別タ
グ付き

PA66

屋内・使用温

度範囲-40℃

～85℃

SUSバーブ UL94V-2
4サイ

ズ展開

PA66

屋内・使用温

度範囲-40℃

～85℃

SUSバーブ UL94V-2
5サイズ

展開

PA66 SUSバーブ

建設・工事 オートメーション
ロボティクス

制御盤

屋内・使用温

度範囲-40℃

～85℃

UL94V-2
2サイ

ズ展開

https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap-special-tie/cable-ties-with-jointed-identification-tag
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap-special-tie/cable-ties-with-identification-tag
https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap-special-tie/integrated-peg-nail-cable-ties
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Ty-Rap® プロフェッショナルキット
高性能ケーブルタイ

—
Ty-Rap® プロフェッショナルキット

—

Ty-Rap® 収納収納ポーチ

製品コード GID No. 詳細

TYRAP PROF KIT 7TCA131140R0038 Ty-Rap®標準グレードおよび耐候グレード、結束切断工具、収納ポーチ

製品コード GID No. 詳細

TY-TOTE 23 7TAG009930R0011 102mmまでのケーブルタイを収納可能なTy-Rap®Tote®収納ポーチ(TY523Mが100本付属)

TY-TOTE 25 7TAG009930R0012 203mmまでのケーブルタイを収納可能なTy-Rap®Tote®収納ポーチ(TY525Mが100本付属)

TY-TOTE 28 7TAG009930R0014 360.5mmまでのケーブルタイを収納可能なTy-Rap®Tote®収納ポーチ(TY528Mが100本付属)

—
Ty-Rap® 収納ポーチ
高性能ケーブルタイ

Ty-Rap®
高性能ケーブルタイ

ERG50 結束切断工具

Ty-Rap® 収納ポーチ

特長
• プロ仕様のセットを一つにまとめたキットです。

技術情報
• 素早く設定ができ、簡単に取り付けができる人間工

学に基づいた結束切断工具ERG50が付属します。
• Ty-Rap®標準グレードTY525MRおよび耐候グレー

ドTY525MXRが500本ずつ付属します。
• Ty-Rap®専用携帯ポーチが１つ付属します。

特長
• Ty-Rap®ケーブルタイを収納しベルトなどに取り付

けることで作業効率を工場させます。
 

技術情報
• 丈夫で軽量なポリエステル外装と丈夫なビニル内

装で構成されています。
• ダイヤモンド型の小窓がついており、ケーブルタイ

を簡単に取り出し可能です。サイズは 203mm、 
356mm、102mmの三種類あります。

• ベルトなどに取り付け可能なクリップ付
• 簡単に補充できる合理的なフック・アンド・ループ

構造
• Ty-Rap®ケーブルタイが100本付属します。
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—
Ty-Rap®
アクセサリ

ABBはマウンティングベースやケーブルクランプなどTy-Rap®(タイラップ)アクセサ
リを幅広く提供しています。接着タイプ、ねじ固定タイプ、リベット固定タイプがあ
り、環境仕様に合わせて様々な材料を使用することで多くのアプリケーションに対
応します。

ABBの配線資材製品は1958年に初めて結束バンドを
発明し、その後数十年かけて結束バンド自体と結束バ
ンドのマウンティングベースという完全な補完製品の両
方を完成させました。豊富な構成、材料、および取り付
け方法により、マウンティングベース、クリップ、クラン
プ、およびケーブル保護の包括的なポートフォリオに
は、配線のあらゆる結束・固定ニーズに対応するソリュ
ーションが含まれています。

特長
• 標準的な66ナイロン製品
• 屋外用途の耐候66ナイロン
• その他、特殊環境向けのエンジニア材料
• 平板デザイン
• 接着剤、ねじ、接着テープで固定可能な簡単設置
• 多くのUL認証製品

Applications
• 航空機
• オートメーション
• 機械管理装置
• ビルディング
• ソーラーパネル設置
• 自動車用ワイヤーハーネス
• 配電盤
• オフィス設備、家電
• 照明設備
• 屋外の配線結束固定用途

主な取付場所
• プラスチック
• ガラス
• 木材
• 金属
• 紙
• 塗装面
• セラミック

—
01 4方向マウンテ
ィングベース
—
02 ケーブルクランプ
—
03 ケーブルクランプ
(リユースタイプ)
—
04 直列マウンテ
ィングベース
—
05 ブレードスリーブ
—
06 スパイラルチューブ

—
01

—
02

—
03

—
04

—
05

—
06

詳細仕様はこちら

https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/wire-cable-management/cable-ties-accessories/ty-rap-accessories
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—
Ty-Rap®結束切断工具 
ERG50およびERG120

ABBのこれらの人間工学的ツールは、強化された人間
工学と使いやすさと組み合わせて、優れたレベルの信
頼性とパフォーマンスを提供します。張力の調節と自動
切断が可能で、あらゆる種類のプラスチック製ケーブル
タイを工業(OEM製造業者、保守・修理機関等)や建設

用途で効率的に設置するのに最適です。ハンドツール
版 (ERG 50とERG 120) と、筋肉に負担をかけずに大
容量の設置ができる空気式版がある。すべてのERGツ
ールは、販売前に調整されています。

切断メカニズム
自動カット機能によって、結
束バンドはヘッドと同じ高さ
でカットされ、突起は残らず、
切断されたテイルはツール内
に残るため、周りに端物を散
らかさず設置ができます。

交換可能なチップ
とブレード

360°回転するノーズ
狭い場所や任意の位置で
工具を使用できます

張力調整ホイル
前面に向かって配置されている
ため、簡単にアクセスでき、迅
速に変更できます。

予備カッティングブレード
各工具には予備のブレードが付
属しているため、常に手元にあ
る予備のブレードを置いておき
ます。

強弱設定
「強力&長打」 
「弱力&短打」の選択可能

ファーストクラスデザインと材質
丸みのあるエッジ、柔らかいゴム
製ハンドル、バランスのとれた重
心を持つ人間工学に基づいた形
状です。

調整可能なハンドルスパン 
ハンドルの開口部の幅をユーザ
ーの手のサイズに合わせて調
整可能
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—
Ty-Rap®結束切断工具
幅広タイプのケーブルタイ用

—
製品コード：WT3D-T

GID No.: 7TAA131800R0008
 
特長
• 強力なケーブルタイの張力と切断用に設計されてい

ます。
• プラスチック製ハンドグリップを備えた堅牢なメタル

ボディ

—
製品コード：L-500-EU

GID No.: 7TCA131140R0022
 
特長
• 頑丈な金属製構造により、このツールは4.7mmから

13.3 mm幅のケーブルタイの使用に最適です。
• 希望の結束強度を実現するテンショニング機能
• トリガーを引くだけで、自動で結束および切断可能

—
製品コード：WT1-TB

GID No.: 7TAA131800R0004
 
特長
• プラスチック製のツイスト・アンド・カットハンドツー

ルで、メンテナンスおよび少量のバッチ使用を目的と
しています。

—
製品コード：WT2-TB

GID No.: 7TAA131800R0007
 
特長
• プラスチック製のツイスト・アンド・カットハンドツー

ルで、メンテナンスおよび少量のバッチ使用を目的と
しています。

技術情報
• 工具タイプ：Deltec®ストラップタイ、その他のワイド

ケーブルタイ用のハンドツール
• タイ幅：7.6mm - 12.7mm
• 機能：テンショニング、ねじることによる手動カット
• 重量：225g
• 寸法 [L x W x H]：178 x 112 x 20mm

技術情報
• 工具タイプ：ハンドツール
• 色：赤
• タイ幅：4.7mm - 13mm 
• 機能：テンショニング、自動カット
• 重量：320g
• 寸法 [L x W x H]：220 x 90 x 25mm

技術情報
• 工具タイプ：低コストハンドツール
• 色：オレンジ
• タイ幅：2.4ｍｍ-4.8mm
• 機能：テンショニング設定済み、ねじることによる

手動カット
• 重量：28.4g
• 寸法 [L x W x H]：134 x 55 x 27mm

技術情報
• 工具タイプ：低コストハンドツール
• 色：黒
• タイ幅：4.8mm-7.6mm
• 機能：テンショニング設定済み、ねじることによる

手動カット 
• 重量：28.4g
• 寸法 [L x W x H]：134 x 55 x 27mm
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当社は、事前通知なしに、本書の技術情報ま
たは内容を変更する権利を留保します。

本書に誤りまたは欠落があった場合、当社は
いかなる責任も負いません。

当社は、本書および本書に含まれる内容のす
べての権利を保持しています。

ABBの書面による事前同意なしに、内容の全
部または一部を複製、第三者へ開示、または
使用することを禁止します 。
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