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Zubehor fiir MCB, RCD, AFDD, MDRC

Zubehor Ubersicht

Zubehér S200, S200S, S200MR SU200M, SN201 S200C S800, DS800, SD200
S200M, S300P, s200UDC, DDA800
S200MUC SU200MR
Hilfskontakt
Unten anbaubar S2C-Hxx - - - - - S2C-Hxx
Signal-/Hilfskontakte S2C-S/H6R S2C-S/H6R S2C-S6RU  SN201-Soder G2C-S/H6L+R S800-AUX/ALT S2C-S/H6R
SN201-IH +
S2C-S/H6R
Hilfskontakt Rechtsanbau 1W S2C-H6R S2C-H6R S2C-H6RU SN201-IH G2C-H6 L+R S800-AUX S2C-H6R
(+ S2C-H6R)
Hilfskontakt Rechtsanbau S2C-H6-xxR S2C-H6-xxR -SN201-1H + S2C- - - S2C-H6-xxR
2 Kontaktbahnen H6-xxR
Hilfskontakt linksanbau S2C-H11L S2C-H11L - - G2C-H6 L+R - S2C-H11L
Arbeitsstromausléser S2C-Ax S2C-Ax S2C-Ax U SN201-1H + - S800-SOR S2C-Ax
F2C-Ax
Unterspannungsausléser S2C-UA S2C-UA - SN201-IH + - S800-UVR S2C-UA
S2C-UA
Motorantrieb S2C-CMx - - - - S800-RSU-H S2C-CMx
Automatische Riickstelleinheit - - - - - - -
Automatische Riickstelleinheit - - - - - - -
nach Iso Priifung
Automatischer halbjahrlicher FI Test - - - - - - -
Neutralleitertrenner S2C-Nt - - - S800-NT S2C-Nt
Mechanisches Auslésemodul S2C-BP - - - - - S2C-BP
Schaltsperre SAX SAX SAX SAX - S800-PLL SAX
Drehhebel S2C-DH - - - - S800-RD S2C-DH

Hinweis: Fiir eine einfache Konfiguration des Zubehdrs steht lhnen der ABB e-Configure zur Verfiigung.
Produkt auswahlen - Zahnrad klicken - Zubehdr konfigurieren.
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F200 F204 125 A, DS201 DS301C DS202CR DS203NC DS250N-UC DS200 und S-ARC1 DS-ARC1
F200 B 80-125 DDA + S200
A, F200 B+
- - S2C-Hxx - - - S2C-Hxx S2C-Hxx - S2C-Hxx
S2C-S/H6R F2-125A-B-S/H S2C-S/H6R - G2C-S/H6 L+R SN201-S oder S2C-S/H6R S2C-S/H6R S2C-S/H6R S2C-S/H6R
SN201-IH +
S2C-S/H6R
S2C-H6R - S2C-H6R - G2C-H6 L+R SN201-1H S2C-H6R S2C-H6R S2C-H6R S2C-H6R
(+ S2C-H6R)
S2C-H6-xxR - S2C-H6-xxR - - SN201-IH + - S2C-H6-xxR S2C-H6-xxR S2C-H6-xxR
S2C-H6-xxR
- - - - G2C-H6 L+R - - - - -
F2C-Ax - F2C-Ax - - SN201-IH + S2C-Ax S2C-Ax F2C-Ax F2C-Ax
F2C-Ax
S2C-UA - S2C-UA - - SN201-IH + - S2C-UA S2C-UA S2C-UA
S2C-UA
F2C-CM F2-125A-...-CM4 S2C-CM2/3 - - - - - -
F2C-ARI F2-125A-...-CM4 - - - - - - - -
F2C-ARH - - - - - - - - -
F2C-ARI-T - - - - - - - - -
SAX - SAX SAX - - - SAX SAX SAX




Allgemeines
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Funktion Signalkontakt S
Es erfolgt nur eine Meldung, wenn der Schutzschalter durch einen Fehler ausgeldst hat, nicht wenn durch Handbetatigung der
Schalter ein- oder ausgeschaltet wurde. Durch Driicken der orangefarbenen Reset-Taste erfolgt die Quittierung des Ausgeldstsignals.

Funktion Hilfskontakt H
Durch den Schalter wird immer die Schaltstellung des Schutzschalters angezeigt, gleich ob die Schaltstellung durch Handbetati-
gung oder eine Fehlerauslésung erfolgte.
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Beschreibung

1.

S2C-HxxL

Links anbaubarer Hilfskontakt mit zwei potentialfreien Kon-
taktbahnen, die wenn dann als 2x Offner, 2x SchlieBer oder als
Kombination ausgelegt sind.

.S2C-S/H6R

Umschaltbarer Signal-/Hilfskontakt. Der Signalkontakt meldet
dabei ob das Hauptgerat ausgeldst hat. In der Funktion als
Hilfskontakt wird auch bei einer manuellen Schalthandlung
eine Veranderung der Kontaktstellung angestoBen.

.S2C-H6R

Hilfskontakt mit Wechslerkontakt zum Anbau an der rechten
Seite des Hauptgerdtes. Bis zu zwei Hilfskontakte aneinander
anreihbar. Alternativ kann auch ein S2C-H6-11R verwendet
werden. Er enthdlt zwei potentialfreie Kontakte, die wenn dann
als 2x Offner, 2x SchlieBer oder als Kombination ausgelegt sind.

. S2C-Hx

Unten anbaubarer Hilfskontakt der durch einen Mitnehmer
unterhalb des Hauptgerates angebracht wird. Die Querver-
drahtung mit Standard Phasenschienen ist weiterhin méglich,
ebenfalls die Einspeisung lber die Gerateklemme. Der unten
anbaubare Hilfskontakt ermd&glicht somit die Kontaktanzeige
ohne zusatzlichen Platzbedarf!
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Anbaumaoglichkeiten
Sicherungsautomaten Baureihe S200 und S200S

$200/S200M/S200S
NN N HR  HR Q Q
olele|e : :
H-L H H H H H
oder
NT
loo O S —
——— ==

=1 |- as SH
H-BF
b
AR

() e O
SH M
DDA 200 O
H H H _ _
oder
UA ||
H R
BP S/H ™ ™
sH oM
(H) (H)
H Hilfskontakt S2C-H6R
H-R Hilfskontakt Rechtsanbau S2C-H6-...R
S/H Signal-/Hilfskontakte S2C-S/H6R
S/H (H) Signal-/Hilfskontakte in Funktion als Hilfskontakt S2C-S/H6R
AA Arbeitsstromausldser S2C-A...
UA Unterspannungsausloser S2C-UA...
H-L Hilfskontakt Linksanbau S2C-H...L
H-BF Hilfskontakt unten anbaubar (1 fir jeden Pol des Sicherungsautomaten) S2C-H01/S2C-H10
BP Mechanisches Auslésemodul S2C-BP
NT Neutralleitertrenner S2C-NT

Bei Verwendung des Drehantriebs S2C-DH (Montage nur rechts) kann der links und unten anbaubare Hilfskontakt verwendet werden.
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Anbaumaoglichkeiten
Sicherungsautomaten Baureihe S200MUC
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H Hilfskontakt S2C-H6R
H-R Hilfskontakt Rechtsanbau S2C-H6-...R
S/H Signal-/Hilfskontakte S2C-S/H6R
S/H (H) Signal-/Hilfskontakte in Funktion als Hilfskontakt S2C-S/H6R
AA Arbeitsstromausldser S2C-A...
UA Unterspannungsausloser S2C-UA...
H-L Hilfskontakt Linksanbau S2C-H...L
H-BF Hilfskontakt unten anbaubar (1 fir jeden Pol des Sicherungsautomaten) S2C-H01/S2C-H10
BP Mechanisches Auslésemodul S2C-BP
NT Neutralleitertrenner S2C-NT
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Anbaumaoglichkeiten
Sicherungsautomaten Baureihe S300P
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Hilfskontakt

Hilfskontakt Rechtsanbau

Signal-/Hilfskontakte

Signal-/Hilfskontakte in Funktion als Hilfskontakt
Arbeitsstromausléser

Unterspannungsausléser

Hilfskontakt Linksanbau

Hilfskontakt unten anbaubar (1 fir jeden Pol des Sicherungsautomaten)
Mechanisches Auslésemodul

Neutralleitertrenner

Motorantrieb

S2C-H6R
S2C-H6-...R
S2C-S/H6R
S2C-S/H6R
S2C-A...
S2C-UA...
S2C-H...L
S2C-HO01/S2C-H10
S2C-BP
S2C-NT
S2C-CM...

9 Bei Verwendung von S200 in Verbindung mit DDA200 funktioniert MOD-S bei einem Erdschluss nicht
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Anbaumaoglichkeiten
Sicherungsautomaten Baureihe S200MR
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H Hilfskontakt S2C-H6R
H-R Hilfskontakt Rechtsanbau S2C-H6-...R
S/H Signal-/Hilfskontakte S2C-S/H6R
S/H (H) Signal-/Hilfskontakte in Funktion als Hilfskontakt S2C-S/HG6R
AA Arbeitsstromausldser S2C-A...
UA Unterspannungsausléser S2C-UA...
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Anbaumaoglichkeiten
Sicherungsautomaten Baureihen SU200M, S200 UDC, SU200PR

SU200M S$200 UDC und SU200MR
SU 200M
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H Hilfskontakt S2C-H6RU
Signalkontakt S2C-S6RU
ST Arbeitsstromausléser S2C-A...U

Bei UL/CSA-Anwendungen darf nur ein Zubehor seitlich am Sicherungsautomaten angebracht werden.
Die Anzahl elektrischer Betdatigungen ist auf 4000 Schaltvorgdange mit der dargestellten maximalen Kombination mdéglich und
beinhaltet die Auslésung mit Arbeitsstromausldsern.
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Anbaumaoglichkeiten
Lasttrennschalter Baureihe SD200
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H Hilfskontakt S2C-H6R
H-R Hilfskontakt Rechtsanbau S2C-H6-...R
S/H Signal-/Hilfskontakte S2C-S/H6R
S/H (H) Signal-/Hilfskontakte in Funktion als Hilfskontakt S2C-S/H6R
NT Geschalteter Nullleiter S2C-NT
BP Mechanischer Ausléser S2C-BP
ST Arbeitsstromausloser S2C-A...
UR Unterspannungsausléser S2C-UA...
H-L Hilfskontakt Linksanbau S2C-H...L

H-BF Hilfskontakt unten anbaubar (1 fir jeden Pol des Sicherungsautomaten) S2C-H01/S2C-H10
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Anbaumaoglichkeiten
Fehlerstrom-Schutzschalter Baureihe F200

F200 A bis 100 A, F200 F, F200 B bis 63 A F204 A 125 A, F200 B 80-125 A oder F200 B+?
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S/H Signal-/Hilfskontakte F2-125A-B-S/H

cM4 Motorantrieb mit oder ohne F2-125A-...-CM4
automatische Wiedereinschaltung

iR

F200 B 80-125 A oder F200 B+ mit blauem Schaltknebel links

E 5 M b Zubehor nur fir Fehlerstrom-Schutzschalter der Baureihe F204 125 A,
AA

H
oder oder
UA S/H
AR oder CM SH
H)
H Hilfskontakt S2C-H6R
H-R Hilfskontakt S2C-H6-...R
S/H Signal-/Hilfskontakte S2C-S/H6R
S/H (H) Signal-/Hilfskontakte S2C-S/H6R
in Funktion als Hilfskontakt
AA Arbeitsstromausléser fir F2C-A...
F200 FI-Schalter (RCCB)
UA Unterspannungsausléser S2C-UA...
AR Motorantrieb flr automatische F2C-ARI

Wiedereinschaltung

CcM Motorantrieb F2C-CM
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Anbaumaoglichkeiten
FI/LS-Schalter Baureihe DS201
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H Hilfskontakt S2C-H6R
H-R Hilfskontakt S2C-H6-xxR
S/H Signal-/Hilfskontakt S2C-S/H6R
S/H (H) Signal-/Hilfskontakt als Hilfskontakt S2C-S/HG6R
AA Arbeitsstromausldser F2C-A
UA Unterspannungsausloser S2C-UA
H-BF Hilfskontakt fiir Montage an der Unterseite S2C-HO1 / S2C-H10
MOD-S Motorantrieb S2C-CM2/3
Hinweis:

Bestellangaben zum Zubehor siehe Katalog Niederspannungsprodukte Teil 2, Kapitel 5.
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Anbaumaoglichkeiten
FI/LS-Schalter Baureihe DS203NC

DS203NC Y
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IH Kopplungsschnittstelle/ Hilfskontakt SN201-IH
S Signalkontakt SN201-S
H Hilfskontakt S2C-H6R
S/H Signal-/Hilfskontakte S2C-S/H6R
S/H (H) Signal-/Hilfskontakte in Funktion als Hilfskontakt S2C-S/H6R (H)
AA Arbeitsstromausléser F2C-A...
UA Unterspannungsausléser S2C-UA...

v Der Signalkontakt SN201-S (1 W) kann an den DS203NC ohne weiteres Zubehor angebaut werden. Die Kopplungsschnittstelle (Kopplungsmodul und Hilfskontakt 1 W) SN201-I1H muss
an den DS203NC angebaut werden, um das Zubehor der System
pro Mcompact® Baureihe wie dargestellt anzubauen.
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Anbaumaoglichkeiten
FI/LS-Schalter Baureihe DS250N-UC

DS250N-UC
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DS 250 N-UC +S/H+S/H (H)
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H Hilfskontakt S2C-H6R
S/H Signal-/Hilfskontakte S2C-S/H6R
S/H (H) Signal-/Hilfskontakte als Hilfskontakt S2C-S/H6R
A Arbeitsstromausldser S2C-A...

H-BF Hilfskontakt fiir Montage an der Unterseite S2C-H01/S2C-H10
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Anbaumaoglichkeiten
FI/LS-Kombinationen Baureihen DS200 und DDA200 + S200

DS200 und DDA200 + S200 ¥

DDA 200 $200
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H Hilfskontakt S2C-H6R
H-R Hilfskontakt S2C-H6-...R
S/H Signal-/Hilfskontakte S2C-S/H6R
S/H (H) Signal-/Hilfskontakte in Funktion als Hilfskontakt S2C-S/H6R
AA Arbeitsstromausléser flir DS200 FI/LS-Kombination (RCBO) S2C-A...
UA Unterspannungsausloser S2C-UA...

2 DS200: werksseitig zusammengebaute FI/LS-Kombination, DDA200 + S200: kundenseitig individuell zusammenbaubare FI/LS-Kombination.
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Anbaumaoglichkeiten

Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) mit S-ARC1, DS-ARC1

S-ARC1
S O
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o o S/H
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S/H
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oder oder
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S/H
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S-ARC1 DS-ARC1
H Hilfskontakt S2C-H6R | | |
H-R Hilfskontakt Rechtsanbau S2C-H6-...R | | |
S/H Signal-/Hilfskontakte S2C-S/H6R | | |
S/H (H) Signal-/Hilfskontakte in Funktion als Hilfskontakt S2C-S/H6R | ] |
AA Arbeitsstromausléser F2C-A... | |
UA Unterspannungsausloser S2C-UA... | |
H-BF Hilsschalter unten anbaubar (1x am N-Leiter) S2C-H01/S2C-H10 - |
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System pro M Compact®
Technische Daten

Technische Daten

Hilfskontakt und Signal-/Hilfskontakt

S2C-H6R, S2C-H11L, S2C-H20L,
S2C-HO2L und S2C-S/H6R

Hilfskontakt (zweibahnig)
S2C-H6-11R, S2C-H6-20R, S2C-H6-02R

Konventioneller thermischer Stromin A 10 10
freier Luft
Min. Betriebsstrom/-spannung? 10 mA bei 12 VAC/DC; 10 mA bei 12 VAC/DC;
5 mAbei24VAC/DC 5 mAbei 24 VAC/DC
Bemessungs-Kurzschlussstrom A 1.000 A mit S201 K4 1.000 A mit S201 K4
bei 230V AC
Isolationskoordination nach
DINVDE 0110-1, -2
- Uberspannungskategorie 1 11
- BemessungsstoBspannungs- kv 4 4
festigkeit (1,2/50 ps)
- Verschmutzungsgrad 2 2
Anschlussquerschnitt mm? 0,75...2,5 (bis 2 x 1,5 mm? fiir S2C-H11L, 0,75...2,5 (bis2x 1,5)
S2C-H20L und S2C-HO2L)
Anzugsdrehmoment Nm max. 1,2 (max. 0,8 fiir S2C-H11L, max. 1,2
S2C-H20L und S2C-HO2L)
Vibrationsfestigkeit nach 59,202Zyklen5...150...5 Hz bei 24 VAC/DC, 5g9,202Zyklen5...150...5Hzbei24VAC/DC,
IEC/EN 60 068-2-6 5 mA Kurzunterbrechung < 10 ms 5 mA Kurzunterbrechung < 10 ms
Mechanische Lebensdauer 10.000 Schaltspiele 10.000 Schaltspiele
Abmessungen (H x T x B) mm 85x69x8,8 85x69x8,8

Geeignet fir @

5200, S200S, S200M, S200MUC, S200MR,
S300P, SD200, F200, DS201, DS250N-UC,
DS200, S200+DDA, S-ARC1, DS-ARC1

5200, S200S, S200M, S300P S200MUC,
S200MR, S300P, SD200, F200, DS201,
DS200, S200+DDA, S-ARC1, DS-ARC1

b gewdhrleistet eine sichere Kontaktierung ohne Stromunterbrechung durch Schmutzschichten
2 S2C-HxxL nicht fiir FIs oder FI/LS Kombinationen geeignet.

Gebrauchskategorie / Kontaktleistung

S2C-H6R, S2C-H11L, S2C-H20L,

S2C-H6-11R, S2C-H6-20R,

S2C-HO2L und S2C-S/H6R S2C-H6-02R
AC14 U, \Y% 400 230 400 230
lo A 1 2 1 2
DC12 U, v 220 110 50 30
le A 1 1,5 1 2
DC13 U. \ 60 24 50 30
lo A 2 4 1 2

Wechsler als Signalkontakt, S2C-S/H6R

Wechsler als Hilfskontakt, S2C-S/H6R, S2C-H6R

verwendet als
Signalkontakt

manuelles

automatisches
Offnen

Offnen

verwendet als
Hilfskontakt

manuelles

automatisches
Offnen

Offnen

95 1 95 1| 95 1| 1" 1 1 1| 1 1|
9 98 2 96 98 2 9 98 2 12 14 2 12 14 2 12 14 2
1 Offner + 1 SchlieBer 2 SchlieBer 2 Offner

S2C-H6-11R, S2C-H11L

S2C-H6-02R, S2C-HO2L

1113 1 113 1|

[L- J-]--

12 14 2| 12 14 2

13 23 1 13 28

S2C-H6-20R, S2C-H20L

1|
1424 9 14 249

1211 1 21 1|

|

4n n 4n on
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System pro M Compact®
Bestellangaben S2C-Hilfskontakt und Signal-/Hilfskontakt

'. 2 Beschreibung Kontakte Bestellangaben Gewicht VPE
: 1Stk.
LE
"'.f..-| @
L i Typ Bestellnummer kg Stk.
S 3
H | Signal-/Hilfskontakt fiir Rechtsanbau
= Signal-/Hilfskontakt (umschaltbar) 1w S2C-S/H6R 2CDS200922R0001 0,043 1
S2C-S/HER Hilfskontakt 1w S2C-H6R 2CDS200912R0001 0,043 1

Hilfskontakt (zweibahnig) fiir Rechtsanbau

Hilfskontakt 15/106 S2C-H6-11R 2CDS200946R0001 0,040 1
Hilfskontakt 2S S2C-H6-20R  2CDS200946R0002 0,040 1
Hilfskontakt 20 S2C-H6-02R  2CDS200946R0003 0,040 1

Hilfskontakt (zweibahnig) fiir Linksanbau

Hilfskontakt 1s/10 S2C-H11L 2CDS200936R0001 0,040 1
Hilfskontakt 2S S2C-H20L 2CDS200936R0002 0,055 1
Hilfskontakt 20 S2C-HO2L 2CDS200936R0003 0,055 1

Phasenschienen fiir Verdrahtung von Hilfskontakte S2C-H6xx

sl I, Anzahl an Pins Phasen mm? Bestellangaben Endkappe
Typ Bestellnummer
al "_fl 23 1 6 PS1/23/6 2CDL210005R0623 END 1.1
x 29 1 6 PS1/29/6 2CDL210005R0629 END 1.1
S2CHE-R 38 1 6 PS1/38/6 2CDL210005R0638 END 1.1
57 1 6 PS1/57/6 2CDL210005R0657 END 1.1

€
.L.;l
“leaa

™=
2

e L

S2C-H...L


https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200922R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200912R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200946R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200946R0002
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200946R0003
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200936R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200936R0002
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200936R0003
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDL210005R0623
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDL210005R0629
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDL210005R0638
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDL210005R0657
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System pro M Compact®
Technische Daten und Bestellangaben S2C-H... Hilfskontakt unten anbaubar

Technische Daten

S2C-H10 und S2C-HO1

= Kontaktierung 1S (1 SchlieBer), 1 & (1 Offner), voreilender SchlieBer, SpatschlieBer

secrh Kontaktbelastbarkeit AC14 2A/230V - DC12/DC13 1A/50V, 2A/30V
Min. Betriebsstrom/-spannung ¥ \Y 10 mA bei 12 VAC/DC

m3 m1 Bemessungs-Kurzschlussstrom 230V AC 1000 A, Kurzschlussschutz mit S201-K2 oder Z2
Elektrische Lebensdauer > 4000 Schaltspiele

m m Norm VDE 0106 Part 101

ma4 m2 Anschlussquerschnitt mm? 0,75...2,5

S2C H10 s2C HoL Anzugsdrehmoment Nm 0,5
Geeignet fir $200, S200M, S300P, S200M UC, S200S, DS201, DS201M, DS-ARC1,

DS-ARC1M, SD200

Y gewdhrleistet eine sichere Kontaktierung ohne Stromunterbrechung durch Schmutzschichten

Fiir S200, S200M, S300P, S200S, SD200, DS201, DS-ARC1, DS250N-UC

Beschreibung Kontaktbelegungen Bestellangaben Gewicht VPE
1 Stk.

Typ Bestellnummer kg Stk.
Hilfskontakt unten anbaubar 10 S2C-HO1 2CDS200970R0031 0,008 1
Hilfskontakt unten anbaubar 1S S2C-H10 2CDS200970R0032 0,008 1
Hilfskontakt unten anbaubar 10 S2C-HO1 15x 2CDS200970R0042 0,015 15
GroBverpackung (15 St.)
Hilfskontakt unten anbaubar 1S S2C-H10 15x  2CDS200970R0041 0,015 15

GroBverpackung (15 St.)

Hilfskontaktbriicke fiir unten anbaubare Hilfskontakte S2C-H01/S2C-H10

Beschreibung Module Bestellangaben Gewicht VPE
1 Stk.

Typ Bestellnummer kg Stk.

Reihenschaltung 1/2Mod. HKB GHV0360504R0100 0,001 100

Parallelschaltung 1 Mod. HKB1 GHV0360504R0101 0,001 100



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200970R0031
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200970R0032
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200970R0042
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200970R0041
https://econfigure.de.abb.com/#/search/GHV0360504R0100
https://econfigure.de.abb.com/#/search/GHV0360504R0101
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Signal-/Hilfskontakte fiir S200C & DS202CR

Technische Daten und Bestellangaben G2C Signal-/Hilfskontakte

Hilfskontake (H):

o g G2C: Signal-/Hilfskontakt

Signal-/Hilfskontakt (S/H):
Dieses Gerat kann als Hilfskontakt (Funktion H) oder als Signalkontakt (Funktion S) dienen.

s Liefert den Status der Schutzeinrichtung, OFFEN/GESCHLOSSEN.

_ Der Benutzer kann die Funktion zum Zeitpunkt der Installation andern.
Als Signalkontakt (Funktion S) liefert er Informationen lber das automatische Auslésen der Schutzvorrich-

tungen: Uberlast oder Kurzschluss fiir MCBs, Erdschlussauslésung fiir RCDs.

i | - Pruftaste an der Vorderseite zur Simulation der Funktion (als Funktion H oder S)
r m T . Reset-Taste fir die Kontakte (Funktion S)

“”: " 9“5695 . Auslésesignal an der Vorderseite (Funktion S)
« Ausfihrung mit Goldkontakten, erhaltlich fir Niederstrom- und Niederspannungsanwendungen.
Montage:
links oder rechts, bis zu 4 G2C-Einheiten (bei S203C nur links akzeptiert)

Leistung

Produktnorm IEC/EN 62019

Umschaltkontakte

Bemessungsstrom I, (A)
Bemessungsspannung U, (V)

Minimale Anwendungsspannung

Minimaler Anwendungsstrom

Elektrische Lebensdauer (Betrieb)
Anschlusskapazitat flexibles/starres Kabel (mm?)
Anschlusskapazitat fir zwei starre Kabel (mm?)
MaBe [TxBxH] (mm)

Nettogewicht (g)

Anzugsdrehmoment (Nm)

Geeignet fir

1
5
240

24V AC/DC; 12 V AC/DC fiur Versionen mit Goldkontakten

10 mA AC; 200 mA DC -- 2 mA DC; 25 ma DC fir Version mit Goldkontakten

10000

0,75..2,5/1..2,5

2x1,5

69 x 8,7 x 92

70

0,5

S200C, DS202CR

Bestellangaben

Beschreibung Bestellangaben Gewicht VPE
1 Stk.

Typ Bestellnummer kg Stk.

Hilfskontakt (H) G2C-H6 L+R 2CDS200931R0001 0,07 1

Hilfe oder Signal (S/H): G2C-S/H6 L+R 2CDS200932R0001 0,07 1

Signal-/Hilfs-/Goldkontakte (S/H G) G2C-S/H6 L+R KL 2CDS200932R0011 0,07 1



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200931R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200932R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200932R0011
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Signal-/Hilfskontakte fiir DS203NC
Technische Daten und Bestellangaben SN201 Signal-/Hilfskontakte

SN201-S

o

e
&

= gl

- v
, wﬁ-': »

SN201-1H

Signalkontakt und Kopplungsmodul/Hilfskontakte fiir FI/LS-Schalter (RCBO) DS203NC (3P+N in 4 Modulen)
Um weiteres Zubehdr in Kombination mit DS203NC oder SN201 nutzen zu kdnnen wird zwangsldufig das
Kopplungsmodul SN201-IH bendétigt, welches bereits einen Hilfskontakt integriert hat. Weiteres Zubehor
wie der Arbeitsstromausldser F2C-Ax oder Unterspannungsausldser S2C-UA kdnnen dann die Kombination

erweitern.

Technische Daten

SN201-S SN201-IH
Bemessungsstrom A 2
Bemessungsspannung U, \' 230
Leiterquerschnitt mm? 2x1,5
Anzugsdrehmoment Nm 1,2
Abmessungen (H x T x B) mm 85x68x8,9 85x68,7x8,9

Isolationskoordination nach DIN VDE 0110-1, -2
- Uberspannungskategorie
- BemessungsstoBspannungsfestigkeit (1,2/50 us)
- Verschmutzungsgrad
Konventioneller thermischer Strom in freier Luft
Geeignet fir

1
kv 4
2
6 A
DS203NC, SN201

Geeignet fur:
DS203NC, SN201

Beschreibung Bestellangaben Gewicht VPE
1 Stk.
Typ Bestellnummer kg Stk.

Kopplungsmodul/Hilfskontakt 1 W SN201-IH 2CSS200923R0001 0,100 1
Signalkontakt 1 W SN201-S 2CSS200924R0001 0,100 1
Gebrauchskategorie / Kontaktleistung

SN201-S, SN201-I1H
AC14 U, \Y% 400 230

lo A 1 2
DC12 U. \ 220 110

lo A 1 1,5
DC13 U. \ 60 24

lo A 2 4



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSS200923R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSS200924R0001
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Signal-/Hilfskontakt fiir Sondertypen FI
Technische Daten und Bestellangaben F2-125A-B-S/H Signal-/Hilfskontakt

L

ey i
* '
<

F2-125-A-B-S/H

F2-125-A-B-S/H

Signal-/Hilfskontakt (umschaltbar) fiir RCCB F204 125 A, F200 B 80-125 A und F200 B+
(blauer Schaltknebel links)

Technische Daten

F2-125-A-B-S/H

Bemessungsstrom AC A 6
DC A 1
Bemessungsspannung Uy, AC A 230
DC A 110
Kontakte 1 potentialfreier Wechsler, 1 potentialfreier Offner
Testfunktion ja
Verlustleistung pro Pol w 0,54
Leiterquerschnitt mm? 1..1,5
Anzugsdrehmoment Nm max. 0,8
Abmessungen (H x T x B) mm 85x69x8,8
Geeignet fir F200 125A, F200 B 80-125A, F200 B+

Funktion: Anzeige der Schaltstellung des FI-Schutzschalters (RCCBs) oder Anzeige im Fehler-fall das
FI-Schutzschalter durch einen Fehlerstrom gegen Erde ausgeldst hat (umschaltbar).

Beschreibung Bestellangaben Gewicht
1 Stk.
Typ Bestellnummer kg

VPE

Stk.

Signal-/Hilfskontakte 1 W + 1 o) F2-125A-B-S/H 2CSF200922R0001 0,040



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF200922R0001
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Signal-/Hilfskontakt fiir UL489 und CSA

Technische Daten und Bestellangaben S2C-H6RU, S2C-S/6RU Signal-/Hilfskontakt

Technische Daten

S2C-H6RU, S2C-S/6RU

Konventioneller thermischer Strom in freier Luft A 10
Min. Betriebsstrom/-spannung ¥ 10 mA bei 12 V; 5 mA bei 24V
Bemessungs-Kurzschlussstrom bei 230 V AC Vv 1.000 A mit S201-K4
Uberspannungskategorie A 1
BemessungsstoBspannungsfestigkeit (1,2/50 ps) kv 4
Anschlussquerschnitt mm? 0,75...2,5

S2C-HBRU Anzugsdrehmoment Nm 1,2
Vibrationsfestigkeit 59,20 Zyklen 5...150...5 Hz gemaB DIN IEC 68-2-6 bei 24 V AC/

DC, 5 mA, Kurzunterbrechung < 10 ms

Mechanische Lebensdauer 10.000 Schaltspiele
Abmessungen (H x T x B) mm 100x69x 8,8
Geeignet flr SU200M, S200 U DC, SU200MR

Ygewdhrleistet eine sichere Kontaktierung ohne Stromunterbrechung durch Schmutzschichten.

Fiir SU200M; S200 UDC, SU 200MR
Zur Kombination mit UL489 Gerdten zugelassen.
Funktion: Anzeige der Schaltstellung der Geratekontakte.

Beschreibung Bestellangaben Gewicht VPE
1 Stk.
S2C-S6RU
Typ Bestellnummer kg Stk.
Hilfskontakt S2C-H6RU 2CDS200914R0001 0,035 1
Signalkontakt S2C-S6RU 2CDS200924R0001 0,035 1

Sicherungsautomaten SU200 M fiir
UL- und CSA-Anwendungen



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200914R0001
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS200924R0001
https://library.e.abb.com/public/3e5d934e9d8e46ceb44c75ddc65b249b/2CDC002182B0101_72dpi.pdf
https://library.e.abb.com/public/3e5d934e9d8e46ceb44c75ddc65b249b/2CDC002182B0101_72dpi.pdf
https://library.e.abb.com/public/3e5d934e9d8e46ceb44c75ddc65b249b/2CDC002182B0101_72dpi.pdf
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MafBzeichnungen
Hilfkontakte

S2C-S/H6R, S2C-H6R, S2C-H6...R
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Unten angebauter Hilfskontakt S2C-HO1, S2C-H10
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MaBzeichnungen
Hilfskontakte

SN201-S SN201-IH
8.9 | 8.9 | |
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Hilfskontakt F2-125 A-B-S/H
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Hilfskontakt G2C
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Montagehinweise

S2C-H10
Integrierter Hilfskontakt

S2C-S/H6R
ignalkontakt / Hilfskontakt

S2C-H6RU
Hilfskontakt

S2C-H20L
Hilfskontakt

GaC
Hilfskontakt fiir S200C-Reihe

SN201-IH / SN201-S

F2 125A-B-S/H
Signalkontakt / Hilfskontakt



https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=GHS2007024P0005&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A3432&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=GHS2007002P0005&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fr&LanguageCode=it&LanguageCode=ru&LanguageCode=zh&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=GHS2007017P0017&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fr&LanguageCode=it&LanguageCode=ru&LanguageCode=zh&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A4355&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CSS490016D0001&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A6134&LanguageCode=de&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=GHS2007024P0005&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=GHS2007024P0005&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A3432&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A3432&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=GHS2007002P0005&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fr&LanguageCode=it&LanguageCode=ru&LanguageCode=zh&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=GHS2007002P0005&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fr&LanguageCode=it&LanguageCode=ru&LanguageCode=zh&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=GHS2007017P0017&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fr&LanguageCode=it&LanguageCode=ru&LanguageCode=zh&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=GHS2007017P0017&LanguageCode=de&LanguageCode=en&LanguageCode=es&LanguageCode=fr&LanguageCode=it&LanguageCode=ru&LanguageCode=zh&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A4355&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107680A4355&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CSS490016D0001&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A6134&LanguageCode=de&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK107991A6134&LanguageCode=de&LanguageCode=en&DocumentPartId=&Action=Launch

FAQ
Hilfskontakte
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Der Hilfskontakt hat einen Pin zu viel, weswegen ich ihn nicht anbauen kann!
Fir den Anbau des Hilfskontaktes muss ein Pin mit einer Zange gezogen werden.
Je nachdem an welches Hauptgerat dieser angebaut werden soll.

Neben der Bedienungsanleitungen stehen auch Anbauvideos zur Verfligung:

Signalkontakt/Hilfskontakt S2C-S/H6R an
Sicherungsautomat S200 anbauen | Anleitung

Ist eine Querverdrahtung trotz unten anbaubarem Hilfskontakt méglich?

Ja! Dank der bei ABB gangigen Querverschienung im hinteren Raum der Doppelklemme ist der Anbau des
Hilfskontaktes ohne

weitere Probleme mdglich. Zuséatzlich kénnte an dieser Stelle sogar auf die Phasenschiene liber den vorderen
Raum der Doppelklemme eingespeist werden

Der Schieber fiir den unten anbaubaren Hilfskontakt geht nicht in den Automaten!

Falls der Schieber nicht in das Hauptgerat passt sind zwei Problemlésungen mdglich:

1. Es gibt zwei verschiedene Schieber fiir den Anbau. Der braune Schieber wird fir den Anbau an DS-ARC und
DS201 verwendet. Der Schwarze Schieber fiir 5200 und SD200.

2.Die Schraube im Klemmbereich muss die Offnung zum Einfiihren des Schiebers freigeben.
Es kann sein, dass die Schraube eingedreht oder herausgeschraubt werden muss.

Ein detailliertes Video finden Sie hier:

Anbauvideo

Kann ich die Funktion des Signal/Hilfskontakt auch im angebauten Zustand @ndern?

Wenn ein einzelner Signal/Hilfskontakt verbaut ist, ist die nachtragliche Funktionsauswahl méglich.
Beim Anbau von mehr als einem Signal-/Hilfskontakte ist dies nicht mehr méglich, da Nummer 2 und 3
zwingend als Hilfskontakt verwendet werden.


https://www.youtube.com/watch?v=wIiiBblUGxQ&list=PLW1uFXqHQgufzBJA0wCbM8R3AQIQk8ukT&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=wIiiBblUGxQ&list=PLW1uFXqHQgufzBJA0wCbM8R3AQIQk8ukT&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=wIiiBblUGxQ&list=PLW1uFXqHQgufzBJA0wCbM8R3AQIQk8ukT&index=7
https://www.youtube.com/watch?v=RFU49r6S1hw&list=PLW1uFXqHQgufzBJA0wCbM8R3AQIQk8ukT&index=22
https://www.youtube.com/watch?v=RFU49r6S1hw&list=PLW1uFXqHQgufzBJA0wCbM8R3AQIQk8ukT&index=22

GroBhandels- und Handwerkskunden:
Busch-Jaeger Elektro GmbH
FreisenbergstraBe 2

58513 Ludenscheid, Deutschland
info.bje@de.abb.com

Zentraler Vertriebsservice:
Tel.: +49 (0) 2351 956-1600
Fax: +49 (0) 2351 956-1700

Industriekunden:

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Kundencenter

Eppelheimer StraBe 82

69123 Heidelberg, Deutschland
Tel.: +49 (0) 6221 701-777

Fax: +49 (0) 6221 701-771
info.stotz@de.abb.com

abb.com/stotzkontakt
www.abb.de/installationsgeraete

ABB Osterreich

ABB AG

Electrification Business
Brown-Boveri-StraBe 3

A-2351 Wr. Neudorf, Osterreich
Tel.: +43 (0) 160109 6530
at-lpkc@abb.com

www.abb.at/lowvoltage
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