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D1M-monimittari
Kattavat mittausominaisuudet pienessa koossa

Nolalo NN aTe Kompakti DIM20 monimittari sopii
W - oA kaikenlaisiin sdhkémittaussovelluksiin
clelelelele) kuten sdhkodnjakelun valvontaan,
— alamittauksiin ja koneiden/prosessien
",:,,::Z', mittauksiin.
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871.38 K
Pienikokoinen D1M20-monimittari on epdsuora 1 ja 3-vaihe
verkkoon sopiva mittari. Patéenergian mittaus on
kaksisuuntainen ja tarkkuusluokka 0,5S. Virtamuuntajiksi
sopii 1 tai 5 A toisiovirralla olevat virtamuuntajat.
Nimellisjannite 230/400 VAC, sitd suurempi jannitetaso

C) OO0 jdnnitemuuntajien kautta. Perussdhkdsuureiden lisdksi
D1M20 mittaa myds THD:n ja erilliset yliaallot aina 40:een
asti. Tiedonsiirto vaihtoehdot ovat Modbus RTU (RS485) tai
Modbus TCP (Ethernet).
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« Kompakti, 3 DIN-moduulia
- Kattavat mittausominaisuudet
« Tarkkuusluokka 0,5S
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Energiatehokas




D1iM 20

Tekniset ominaisuudet

DIM 20

Apuvirtaldhde

Jannite
Taajuus
Tehonkulutus

Asennusluokka

100-230V AC/DC *15 %
50-60Hz+*5%
Maks. 5 VA

CAT 111 300V -luokka, IEC 61010-1 -standardin versio 3

Sulake T1A-277 VAC
Mittaustarkkuus
IEC 61557-12 IEC 61557-12 PMD/S/K55/0,5

Patdenergia

Loisenergia

Patéteho

Loisteho
N&aennaisteho
Jannite

Virta

Taajuus

Nollavirta (laskettu)
Epdtasapaino

THD, yliaallot (virta, jannite)

IEC61557-12 Luokka 0,5
IEC 62053-22 Luokka 0,5S
IEC61557-12 Luokka 1
IEC 62053-24 luokka 1
IEC 61557-12 luokka 0,5
IEC 61557-12 luokka 1
IEC 61557-12 luokka 1
IEC 61557-12 luokka 0,5
IEC 61557-12 luokka 0,5
IEC 61557-12 luokka 0,1
IEC 61557-12 luokka 0,1
IEC 61557-12 luokka 0,5
IEC 61557-12 luokka 5

Jannitemittauksen tulot

Jannitteen tulo
Mittausalue

Verkon tyyppi
Nimellistaajuus
Sulake

VT:n ensisijainen alue
VT:n toissijainen alue

Erilliset yliaallot

Suora tai epasuora kytkenta jannitemuuntajan kanssa

80-300 VAC(L-N)

Yksivaiheinen, kolmivaiheinen (3P, 3P+N)
50 Hz tai 60 Hz

T1A-277 VAC

50~ 750000V

50 ~ 510V

2.~40.,0% ~ 50 %-

Virtamittauksen tulot

Virran tulo

Verkon tyyppi

Virtamuuntajan toisio

Nimellistaajuus

Mittausalue tarkkuutta pienentamatta
Ensidvirran mittausalue

Erilliset yliaallot

Epdsuora liitantad virtamuuntajaan
Yksivaiheinen, kolmivaiheinen (3P, 3P+N)
1A tai 5A

50 Hz tai 60 Hz

50 mA-5AAC 120 %

1-50000A

2.~40.,0%~50%




D1M 20
Tekniset ominaisuudet

——a— P
$8se <o
S s

—

1/0 D1M 20
Digitaalinen tulo

Kanavien maara 2
Jannite 24 VDC
Taajuus <1kHz

Digitaalinen Iahto

Kanavien maara 2

Jannite 24 VAC/DC
Virta <100 mADC
Pulssipituus 10~990 ms

Mekaaniset ominaisuudet

Kokonaismitat 89,0x52,5x63,5mm

IP-suojausluokka (IEC 60529 -standardin mukaan) Etuosa: IP51
Liittimet: IP20

Paino 2599

Iimasto-olosuhteet

Kayttélampotila -5...55°C (K55 IEC61557-12)

Suhteellinen kosteus < 75 % vuosikeskiarvo, < 95 % 30 pdivana / vuosi

Varastointilampétila -25...70°C (K55 IEC61557-12)

Korkeus merenpinnan tasosta <2km

Ympariston likaantumisaste 2

Ymparistd Kaytto on kielletty ymparistdssa, joka sisaltaa H2S:a4, Cl2:ta, NH3:a ja muita haitallisia kaasuja

Tiedonsiirtoprotokolla

Modbus RTU D1M 20 Modbus

Tiedonsiirtoliittyma RS485 ja optinen eristys

Baudinopeus 9,6, 19,2, 38,4,57,6, 115,2 kbps

Pariteetti Pariton (1 stopbitti), parillinen (1 stopbitti), ei mitdan (1 tai 2 stopbittid)
Osoite 1-247

Liitin Kolminapainen (A,B,C)

Modbus TCP/IP D1M 20 Ethernet

Tiedonsiirtoprotokolla Modbus TCP/IP

Tiedonsiirtoliittyma RJ45

IP-osoite DHCP/Manuaalinen, oletusarvo 192.168.1.12
Aliverkon peite DHCP/Manuaalinen, oletusarvo 255.255.255.0
Yhdyskaytava DHCP/Manuaalinen, oletusarvo 192.168.1.1
Portti 502 kiintea

Standardit

Sahkon kaytdon mittaus- ja valvontalaitteet (PMD) IEC 61557-12

EMC IEC 61326-1

Sahkoturvallisuus IEC 61010-1

IP-suojausluokka IEC 60529
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Tekniset ominaisuudet
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D1M 20

Tarkkuusluokka (patéenergia)
IEC 61557-12

Luokka 0,5 (IEC 61557-12), Luokka 0,5S (IEC 62053-22)
PMD/S/K55/0,5

Reaaliaikainen mittaus

TRMS-virta

TRMS-jannite

Taajuus

Patoteho, loisteho ja ndenndisteho
Tehokerroin

Kayttdajastin, nollauslaskuri

Energia

Patdenergia, loisenergia ja ndenndisenergia
Nelikvadrantti (tuonti/vienti/netto)

Tariffit

Patéenergian CO2, Tuonti

Patdenergian kustannus, Tuonti

Sahkon laatu

THD (I, VLN, VLL)
Erilliset yliaallot
Epatasapainot (I, VLN, VLL)

Nollavirta

40th
°

Laskettu

Tietojen tallennus ja lokit

Halytykset

Varoitus-, hdlytys- ja virhelokit
Tarkastuslokit
Keski-/Maksimi-/Minimiarvo
Sahkdkatkojen lokit

Kello

15

HMI

Nayttd

Salasanan suojaus

LCD

Tiedonsiirto

Modbus RTU
Modbus TCP/IP
1/0

2 digitaalituloa, 2 digitaalilahtéa
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Tilaustiedot
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D1M20-Modbus 6719070 Monimittari DIN 3-vaihe, 400VAC 5A, |k 0,55, Modbus RTU 1 kpl
D1M20-Ethernet 6719071 Monimittari DIN 3-vaihe, 400VAC 5A, Ik 0,55, Modbus TCP 1 kpl
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