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Serie Código A B C D E G P

Marcos

N2171  1 ven. (1M) 85 85 - 22,4 44,6 7,5 -

N2171.1  1 ven. (1M) 85 85 - 22,4 44,6 7,5 -

N2271  1 v en. (2M) 85 85 - 44,6 44,6 7,5 -

* N2271  1 ven. (2M) 90 90 - 44,6 44,6 8 -

N2271.1  1 ven. (2M) 85 85 - 44,6 44,6 7,5 -

N2272  2 ven. (2M) 156 85 - 44,6 44,6 7,5 71

* N2272  2 ven. (2M) 161 90 - 44,6 44,6 8 71

N2272.1 2 ven. (2M) 156 85 - 44,6 44,6 7,5 71

N2273  3 ven. (2M) 227 85 - 44,6 44,6 7,5 71

* N2273  3 ven. (3M) 232 90 - 44,6 44,6 8 71

N2273.1  3 ven. (2M) 227 85 - 44,6 44,6 7,5 71

N2274  4 ven. (2M) 298 85 - 44,6 44,6 7,5 71

* N2274  4 ven. (4M) 303 90 - 44,6 44,6 8 71

N2274.1  4 ven. (2M) 298 85 - 44,6 44,6 7,5 71

Marcos para 7 módulos N2777  1 ven. (7M) 196 85 - 155,6 44,6 7,5 -

Marcos  
monocaja

N2471  1 ven. (1M) 117 85 - 22,4 44,6 7,5 -

N2471.1  1 ven. (1M) 117 85 - 22,4 44,6 7,5 -

N2472  1 ven. (2M) 117 85 - 44,6 44,6 7,5 -

* N2472  1 ven. (2M) 120 90 - 44,6 44,6 8 -

N2472.1  1 ven. (1M) 117 85 - 44,6 44,6 7,5 -

N2473  1 ven. (3M) 117 85 - 66,8 44,6 7,5 -

* N2473  1 ven. (3M) 120 90 - 66,8 44,6 8 -

N2473.1  1 ven. (1M) 117 85 - 66,8 44,6 7,5 -

Marcos 
para 4 módulos

N2474  1 ven. (4M) 139,2 85 - 89 44,6 7,5 -

* N2474  1 ven. (4M) 142 90 - 89 44,6 8 -

Bastidores

N2271.9  1 ven. (2M) 74 74 22,2 44,6 47 - -

N2272.9  2 ven. (2M) 145 70,8 22,2 44,6 44,6 - 71

N2271.9G  1 ven. (2M) 74 74 22,2 44,6 47 - -

N2777.9  1 ven. (7M) 194 79 22,2 158 44,6 - -

Zócalos 
De superficie

N2991.1 BL 62 68 47 44,6 44,6 8,5 -

N2993 BL 117 85 44,2 56 87 - -

N2994 BL 139,2 85 44,2 56 110,2 - -

N2999 - - - - - - -

Carpintería

N2671 BL 32 68 46,5 22,4 44,6 8,5 -

N2671.2 BL 32 126 46,5 22,4 44,6 8,5 -

N2672 BL 62 68 46,5 44,6 44,6 8,5 -

Soporte perfil DIN 2692 BL 53,5 56 58,5 - - - -

* Materiales nobles

Zenit

Dimensiones
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Marcos estancos Zenit empotrable IP55
N3271

Dimensiones

Cajas estancas de superficie Zenit IP55
N3291

120ϒ

63

80

65

120ϒ

63

80

104

Cajas de superficie Zenit IP40
N3291.1

65 55

80

104 55

80

N3272 N3373

N3391

N3391.1

63 10,2

6390

90

63

16
1

71

90
10,2

95 10,2

6390

122
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R12,5

67

67 22,6 A

42 max.

Función Cota A (mm)
Interruptor 6,4
Toma TL 5,6
Toma TV 10

Enchufe2P 6,4
Schuko 19,4

Ocean
300X, 3011,3044, 3088

3082

Over

Dimensiones

3088.2, 3088.4

3088.3
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Dimensiones

Puestos de trabajo

Puesto de trabajo de suelo T1393 y T1393.1

Ref. A B C D E

T1193 235 176 45 83 146

T1194 295 176 45 83 206

T1195 355 176 45 83 266

Ref. A B C D E

T1093 211 150 42 - -

T1094 271 150 42 - -

Zócalo

Caja de suelo

Ventana a practicar: 273 x 209

Nota: dimensiones expresadas en mm.

Cubeta metálica T1393.9 Placa adaptadora T1371.4

Caja empotrada

Zócalo Caja empotrada

Ref. A B C D E

T1292 212 204 55 117 121

T1293 212 275 55 188 121

T1294 212 346 55 259 121

Ref. A B C D E

T1092.1 186 178 55 - -

T1093.1 186 249 55 - -

T1094.1 186 320 55 - -

Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia
Centralizaciones de mando
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Dimensiones

Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia
Punto distribución

T2825 T2826, T2827 y T2828

Punto conexión multifunción y pasacables

T211,T2112,T2119 y T2119.1

Dimensiones de corte recomendadas:  
Corona 102 mm. Ø

T2110

Dimensiones de corte recomendadas: 
Corona 102 mm. Ø

56 59
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110

R 50

R 5
318
315

348

93 10
8

333,8

138,2
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Dimensiones

Columna

T2310, T2314, T2316 y T2318 T2320, T2324, T2326 y T2328

Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia
Minicolumna

T2210, T2214 y T2216

60

91,9

120

155

45
0

52
2

T2220, T2224, T2226 y T2228

120

152

120

45
0

40
5

52
2
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Dimensiones

Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia
Conexión organizada empotrada

T2124 y T2128 T2633.01

T2643.01T2643

12
0

474
450

61
,1

50

66,4

78,6

214
220

234
180

50

66,4

78,6

50

66,4

78,6

259
265

279
225

33,8

270,3
276,3

290,3
236,3

33,9
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Dimensiones

Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia
Conexión organizada empotrada

T2654 T2654.02

T2654.22T2654.2

50
66,4

78,6

292,8
298,8

312,8
258,8

33,8

50

66,4

78,6

315,3
321,3

335,3
281,3

33,8

50

66,4

78,6

349
355

369
315

33,8

50

66,4

78,6

326,5
332,5

346,5
292,5

33,8
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Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia
Conexión organizada empotrada

T2664 T2664.02

T2664.25T2664.24

50

66,4

78,6

349
355

369
315

33,75

90

50

66,4

78,6

382,8
388,8

402,8
348,8

90
33,8

50

66,4

78,6

641,5
647,5

661,5
607,5

33,8
270,2

50

66,4

78,6

607,8
613,8

627,8
573,8

326,3
270
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Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia
Conexión con tapa abatible

T2442 y T2443 T2922.01

T2933 T2933.01

82

274,5

257,5
247,5

261,5

92

132

82

12
,5
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Conexión con tapa abatible Conexión polivalente

T2452

T2453 T2423

82

82

45

50

195,8
181,8
168,8

60

82

50

229,5
215,5
202,5

60

82

45

84

54

297,4

328,4

281,3

314,4

toma de tierra

25

45

Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia
Conexión con tapa abatible

T2943.01
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Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia
Conexión polivalente

T2443.01 T2453.02

T2464.22T2454.22

84
54

84

54

317
303,1
286
270

34

25

84

54

384,5
370,6
353,5
337,5

34
90

25

25

395,8
381,9
364,8
348,8

34

84

54

452,2
438,1
421
405

33,8
90

25
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Dimensiones

Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia
Conexión polivalente

T2426T2425

T2428 T2429

84
,7

62
,5

54

54

421

455

25

405

439

toma de tierra

84

54

353,6

384,7

337,5

370,6

toma de tierra
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toma de tierra
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Dimensiones

Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia
Conexión polivalente

T2433

T2434

281,3

297,3

120

80

80

35

54 59

281,3

297,3
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80
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281,3

297,3

120
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35

54 59

281,3

297,3
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54 59

281,3

297,3
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54 59

5954

35
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80

270

286
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5954

35
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80
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5954

35
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80
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286

120

5954

35

80

80
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281,3
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80

80

35
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Dimensiones

Conexión organizada empotrada para mobiliario de 6 elementos

Puesto motorizado 1 cara Puesto motorizado 2 caras

T2540

Dimensiones de corte recomendadas: 302 x 154 mm.

T2550

Dimensiones de corte recomendadas: 303 x 201mm.

T2520 y T2520.1

Dimensiones de corte recomendadas: 294 x 147 mm.

T2530

Dimensiones de corte recomendadas: 384 x 147 mm.

Sistemas de conectividad eléctrica y multimedia
Caja con regleta abatible de 4 elementos
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Dimensiones

Bases de enchufe estancas para panel

Cajas de empotrar

Bases de enchufe estanca IP44 para paneles (3288)

60 75

75

42
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I-

ABB Niessen

60 75
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ABB Niessen
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Gris RAL 7035

Blanco RAL 9010

Negro RAL 9005

Azul RAL 5015

Verde RAL 6024

Naranja RAL 2004

Rojo RAL 3001

Acabados disponibles:
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Catálogo Digital Presto

El Catálogo Digital, utilizado para la realización de me-

morias de prescripción en proyectos, es accesible desde 

Internet: http://www.abb.es/bajatension, en la sección de 

Catálogos y Tarifas, donde se puede encontrar en sus 

tres versiones: PRESTO, XHTML y FIEBDC.

Especialmente dirigido a la prescripción de proyectos re-

sidencial y terciarios, para los colectivos de: 

 Arquitectos, Estudios e Ingenierías que realizan pro-

yectos.

 Empresas Constructoras y Promotoras.

Dispone de un árbol de selección que facilita la bús-

queda y consulta de nuestros productos y soluciones.  

Contiene imágenes, texto comercial, especificaciones 

técnicas, precios unitarios, desgloses y archivos asocia-

dos (manuales de instrucciones, declaraciones de con-

formidad, etc.).

Pensado para ser consultado en el momento de proyec-

tar o de comprar. Los textos, documentación e imágenes 

contenidas en él pueden ser exportados a los diferentes 

programas de presupuestos: Presto, Arquímedes, ITeC, 

Menfis, Construbit, etc.

Este Catálogo Digital ofrece más de 5.000 productos 

de la oferta de ABB Low Voltage Products, que podrán 

cómodamente ser utilizados para la prescripción de sus 

proyectos.

Aplicaciones para dispositivos móviles y catálogo Presto.
División Electrification Products

Descargar 
ABB Connect

Descargar 
Interruptores Niessen

D i s p o n i b l e  e n

En ABB nos esforzamos por seguir las tendencias del mercado y unirnos 
a las nuevas tecnologías en la comunicación. Con el uso de estas nuevas 
tecnologías de comunicación, queremos contribuir a minimizar el impacto 
ambiental y preservar la biodiversidad de nuestro ecosistema, cumpliendo 
con nuestros compromisos de sostenibilidad con el medio ambiente.

ABB Connect, tu asistente digital

ABB Connect te ayuda a encontrar toda la información de 

producto y mantenerte conectado con las últimas noticias 

y herramientas disponibles. Es un asistente digital que 

permite a los usuarios conectarse a la más amplia gama 

de soluciones de electrificación desde un único lugar.

Características: 

 Con ABB Connect puedes crear tu propio espacio de 

trabajo digital en tu teléfono o tablet, editando y guardan-

do documentos para verlos sin conexión. Escanea los 

códigos de barra o QRs de producto para obtener más 

información acerca del mismo y además acceder direc-

tamente a toda la información de electrificación de ABB.

 Accede a la sección de noticias de la aplicación para 

mantenerte informado de las últimas novedades de ABB.

 Compatible con cualquier dispositivo iOS, Android o 

Windows 10.

App del configurador Niessen 

para selección de series y acabados

Estés donde estés, podrás escoger el producto deseado 

de entre toda la gama de interruptores Niessen, desde 

cualquier dispositivo móvil, de forma interactiva, igual 

que lo harías desde un maletín muestrario. Visualiza toda 

la oferta de productos Niessen y configura tu selección con 

las distintas combinaciones posibles entre todos los acaba-

dos de marcos y teclas, pudiendo también escoger el fondo 

de pared que mejor se adapte a tu necesidad.



Red de ventas
División Electrification Products

Área Cataluña y Baleares 
C/ Illa de Buda, 55, Edificio C

08192 Sant Quirze del Vallès

Tel.: 934 842 112 

Área Centro
San Romualdo, 13

28037 Madrid

Tel.: 915 810 505 

Canarias

Antonio María Manrique, 3 - Planta 2ª, Oficina 5

35011 Las Palmas de Gran Canaria

Tel.: 928 277 707 

Área Norte
Bº Galindo, s/n, Edif. ABB

48510 Trapagarán

Tel.: 944 858 430 

Guipúzcoa

Polígono de Aranguren, 6

20180 Oiartzun

Tel.: 943 260 266 

Aragón

Ctra. Madrid km. 314, Edif. ABB

50012 Zaragoza

Tel.: 976 769 355 

Navarra y La Rioja

Navarra, 5, Ofic. 9

31012 Pamplona

Área Levante
Narciso Monturiol y Estarriol, 17-B
Edificio As Center Azul - Oficinas b-1, b-2, b-11
Parque Tecnológico
46980 Paterna
Tel.: 963 617 651 

Murcia
Avda. Ciudad de Aranjuez, 18
30007 Murcia
Tel.: 968 241 626 

Área Noroeste
Polígono San Cristóbal - c/ Plata, 14, Nave 11
47012 Valladolid
Tel.: 983 292 644 

Galicia
Centro de Negocios BCA-28, Of. -1.1
Polígono de la Grela, C/ Copérnico, 6
15008 A Coruña
Tel.: 981 275 099 

Asturias
Avda. del Llano, 52 bajo
33209 Gijón
Tel.: 985 151 529 

Área Sur
Avenida Pintor Sorolla, 125, 4º G
29018 Málaga
Tel.: 952 295 648 

Avda. San Francisco Javier, 9
Edif. Sevilla 2, Planta 11, módulo 9
41018 Sevilla
Tel.: 954 661 203 / 954 654 511

Electrification Products
C/ Illa de Buda, 55
08192 Sant Quirze del Vallès
(Barcelona)
Tel.: 934 842 121
www.abb.es/bajatension

Administración de pedidos
ES-SAIC.AdministracionBT@abb.com

Atención al Cliente
Tel.: 901 76 00 65
ES-SAIC.AtencionclienteBT@abb.com

Soporte Técnico
Para productos ABB
soporte-tecnico.abb@es.abb.com 

Centro Logístico 
Electrification Products
Parc Logístic de l’Alt Penedès
Polígono industrial
Can Bosc d’Anoia
(Pas de Piles)
08739 Subirats (Barcelona)

Fábrica Niessen
Pol. Ind. de Aranguren, 6
20180 Oiartzun (Gipuzkoa)
Tel.: 943 260 101
www.abb.es/niessen

Atención al Cliente Niessen
Tel.: 901 76 00 65
saic.niessen@es.abb.com

Soporte Técnico
Para productos Niessen
soporte.niessen@es.abb.com
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Asea Brown Boveri, S.A.
Fábrica Niessen
Pol. Ind. de Aranguren, 6
20180 OIARTZUN
Tel.: 943 260 101
Fax: 943 260 240 
www.abb.es/niessen

Los datos y figuras no son vinculantes. ABB se reserva 
el derecho a modificar el contenido de este documento 
sin previo aviso en función de la evolución técnica de 
los productos.

Contacte con nosotros

Más información en:

D i s p o n i b l e  e n

Configurador Niessen 
de interruptores:


