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Ty-Grip™ 結束ソリューション
簡単にしっかりとケーブルを結束、管理する面ファスナー

Ty-Grip™ 面ファスナーは、ケーブル束の
取り外しや締め直しが必要な制御盤内で
の理想的なソリューションです。設置後
の修正や、継続的にメンテナンスが必要
なアプリケーションに最適です。

•	 迅速な結束、締め直しによって引張強度を再調整可能
•	 光ファイバー、コンピュータネットワーク配線、通 

信ケーブルなどの特定用途に最適
•	 バックルストラップ、オーバーラップストラップ、ヘッドレス

ストリップが用意されており、多くの用途に対応
•	 さまざまな用途に対応するプリカットストリップと 

ロールを用意
•	 接着性マウントベースにより、複数の設置オプショ 

ンを提供
•	 ケーブルバンドルを識別するために複数の色を用意

—
FOシリーズループタイ

—
FOシリーズループタイ 
•	 利便性の高い溝付きのヘッドにより、所定のバン 

ドル径のラッピングに最適
•	 取り外しと付け直しが容易なため、頻繁な変更や 

継続的なアクセスが必要なアプリケーションに最適
•	 迅速な結束、締め直しによって引張強度を再調整 

可能
•	 光ファイバー、コンピュータネットワーク配線、 

通信などの繊細なケーブルに最適

技術情報 
材質(フック側): ナイロン
材質(ループ側): 低密度ポリエチレン
使用温度範囲: -20 °C ～ +104 °C
標準色: 黒 (他カラー展開あり)
難燃性: UL 94 HB
(難燃グレード：末尾FR)
剥離強度: 0.8 N/cm

製品型式 カラーバリエーション

最大結束径
 

長さ
L

幅
W 引張強度

[lb/N]
入り数

[ケ][mm] [in] [mm] [in] [mm] [in]

FO200-40-0,-2,-4,-9 黒/赤/黄/白 50.8 2 228.6 9 12.7 0.5 40/180 10

FO200-50-0,-2,-5,-9 黒/赤/緑/白 50.8 2 228.6 9 19.1 0.75 50/220 10

FO350-40-0,-2 黒/赤 88.9 3.5 330.2 13 12.7 0.5 40/180 10

FO350-50-0,-5 黒/緑 88.9 3.5 330.2 13 19.1 0.75 50/220 10

FO350-50-0-FR* 黒 88.9 3.5 330.2 13 19.1 0.75 50/220 10

* FOR180-50-0-FRは難燃グレードです。
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FOLシリーズバックルタイ

—
FOLシリーズバックルタイ
•	 ナイロン製の高性能バックルが付いており、 

引張強度を高め信頼性を向上
•	 ねじ固定と接着材付きマウンティングベース 

によって自由自在に固定可能
•	 識別用に赤と黒を用意(FOL300-50) 

技術情報 
材質(フック側およびループ側): ナイロン
使用温度範囲: -20 °C ～ +93 °C
標準色: 黒 (他カラー展開あり)
難燃性: UL 94 HB
剥離強度: 0.8 N/cm
その他: ハロゲンフリー、シリコンフリー

—
FOSシリーズストリップタイ
•	 簡単に結束できるよう事前にカット済み  
•	 迅速な結束、締め直しによって引張強度を再調整可能
•	 光ファイバー、コンピュータネットワーク配線、通信 

などの繊細なケーブルに最適
•	 ねじ固定と接着材付きマウンティングベースによって 

自由自在に固定可能

技術情報
材質(フック側): ナイロン
材質(ループ側): 低密度ポリエチレン
使用温度範囲: -20 °C ～ +104 °C
標準色: 黒 (他カラー展開あり)
難燃性: UL 94 HB
剥離強度: 0.8 N/cm
その他: ハロゲンフリー、シリコンフリー

—
FOSシリーズストリップタイ

—
FORシリーズロールフックループタイ
•	 必要な分だけカットして使用ができ、端材がでないた 

め、環境にやさしい
•	 迅速な結束、締め直しによって引張強度を再調整可能
•	 光ファイバー、コンピュータネットワーク配線、通信 

などの繊細なケーブルに最適.
•	 ねじ固定と接着材付きマウンティングベースによって 

自由自在に固定可能

技術情報 
材質(フック側): ナイロン
材質(ループ側): 低密度ポリエチレン
使用温度範囲: -20 °C ～ +104 °C
標準色: 黒 (他カラー展開あり)
難燃性: UL 94 HB
(難燃グレード：末尾FR)
剥離強度: 0.8 N/cm
その他: ハロゲンフリー、シリコンフリー

製品型式 カラーバリエーション

最大結束径 長さ
L

幅
W 引張強度

[lb/N]
入り数

[ケ][mm] [in] [mm] [in] [mm] [in]
FOR180-50-0,-3,-6,-9 黒/オレンジ/青/白 調整可能 4572.0 180 19.1 0.75 50/220 1
FOR180-50-0-FR* 黒 調整可能 4572.0 180 19.1 0.75 50/220 1

* FOR180-50-0-FRは難燃グレードです。

製品型式 カラーバリエーション

最大結束径
 

長さ
L

幅
W

引張強度
[lb/N]

入り数
[ケ]

[mm] [in] [mm] [in] [mm] [in]

FOS150-50-0,-9 黒/白 38.1 1.5 152.4 6 19.1 0.75 50/220 10
FOS320-50-0 黒 81.3 3.20 304.8 12 19.1 0.75 50/220 10
FOS500-50-0,-4,-5 黒/黄/緑 127.0 5 457.2 18 19.1 0.75 50/220 10

製品型式 カラーバリエーション

最大結束径
 

長さ
L

幅
W 引張強度

[lb/N]
入り数

[ケ][mm] [in] [mm] [in] [mm] [in]
FOL300-50-0,-2 黒/赤 76.2 3 304.8 12 19.1 0.75 50/220 10
FOL500-50-0 黒 127.0 5 457.2 10.13 19.1 0.75 50/220 10

—
FORシリーズロール
フックループタイ
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