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Informacie o tomto dokumente

1 Informacie o tomto dokumente

1.1 Funkcia tohto dokumentu

Tento dokument sa vztahuje len na toto NZEV (Terra AC) vratane variantov a
volitelnych moznosti uvedenych v ¢asti 7.1.

Tento dokument poskytuje informacie, ktoré su potrebné na vykonavanie tychto
dloh:

« Pouzivanie NZEV

- Vykonavanie Uloh zékladnej udrzby

1.2 Ciel'ova skupina

Dokument je urceny pre vlastnikov NZEV.
Popis zodpovednosti vlastnika pozri v ¢asti 3.2

1.3 Historia revizie

Verzia Datum Popis

001 Marec 2020 Prva verzia
1.4 Jazyk

Originalne pokyny v tomto dokumente su v angli¢tine (EN-US). VSetky ostatné
jazykové verzie su preklady originalnych pokynov.

1.5 Obrazky

Nie je vzdy mozné zobrazit konfiguraciu vasho NZEV. Obrazky v tomto dokumente
zobrazuju typické nastavenie. Su urcené len na zobrazenie pokynov a na popis.

1.6 Jednotky merania

Na meranie (metricky systém) sa pouzivaju jednotky SI. V pripade potreby su iné
jednotky v tomto dokumente zobrazené v zatvorkach () alebo v tabulkach v
osobitnych stipcoch.

1.7 Typografické konvencie

Ak je poradie dblezité, zoznamy a kroky v procedurach maju Cisla (123) alebo
pismena (abc).

1.8 Sposob pouzivania tohto dokumentu

1. Uistite sa, Ze poznate Strukturu a obsah tohto dokumentu.
2. Precitajte si kapitolu tykajucu sa bezpecnosti a uistite sa, Ze ste sa oboznamili
so vSetkymi pokynmi.
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Informacie o tomto dokumente

3. Kroky v postupoch dokoncujte Uplne a vykonavajte ich v spravnom poradi.
4. Tento dokument uschovavajte na bezpe¢nom mieste, ku ktorému mate
jednoduchy pristup. Tento dokument je sucastou NZEV.

1.9 VSeobecné symboly a signalizac¢né slova

Signaliza¢né slovo

Popis

Symbol

Nebezpecenstvo Nedodrziavanie pokynu méze sposobit  Pozri cast 1.10.
zranenie alebo smrt.

Varovanie Nedodrziavanie pokynu méze sposobit  Pozri cast 1.10.
zranenie.

Vystraha Nedodrziavanie pokynu mdze spdsobit
poskodenie NZEV alebo majetku. A

Poznamka Poznamka poskytuje viac udajov, napri-

klad na jednoduchSie vykonanie krokov.

Informacie o stave NZEV pred spustenim
postupu.

Poziadavky na personal tykajlce sa po-
stupu.

VSeobecné bezpecnostné pokyny tykaju-
ce sa postupu.

Informdcie o nahradnych dieloch, ktoré

su potrebné pre postup. Lo
- Informacie o pomocnom zariadeni, ktoré

je potrebné pre postup. %
- Informacie o dodavkach (spotrebnych <

materidloch), ktoré su potrebné pre po- SQ’.\\

stup.

Uistite sa, Ze je napdjaci zdroj NZEV od-
pojeny.

V sulade s miestnymi predpismi sa vyza-
duju odborné znalosti v oblasti elektro-
techniky.
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Informacie o tomto dokumente

1.10

1.11

1.12

Poznamka: Existuje moznost, Ze nie vsetky symboly alebo signaliza¢né
slova su uvedené v tomto dokumente.

Specidlne symboly pre varovania a nebezpeéenstva

Druh rizika

VSeobecné riziko

Napéatie zivotu nebezpelné, mbze sposobit riziko Urazu
¢i smrti v dosledku zasahu elektrickym prddom

Riziko zovretia alebo stla¢enia Casti tela

Rotujlce diely, ktoré moézu sposobit riziko zachytenia

dokumente.

= > B> B Bl

Prislusné dokumenty

Poznamka: Existuje moznost, Ze nie vSetky symboly sU uvedené v tomto

Nazov dokumentu

Cielova skupina

Technicky list vyrobku

VSetky ciel'ové skupiny

Navod na inStalaciu

Kvalifikovany inStala¢ny technik

Pouzivatel'sky navod

Vlastnik

Servisny navod

Kvalifikovany servisny technik

Vyhldsenie o zhode (CE)

VSetky ciel'ové skupiny

Vyrobca a kontaktné udaje

Vyrobca

ABB EV Infrastructure
Heertjeslaan 6

2629 1G Delft
Holandsko
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1.13

1.14

Kontaktné udaje

Informacie o tomto dokumente

Pomoc tykajucu sa NZEV vam moéze poskytnit miestny zastupca vyrobcu. Kontaktné
udaje najdete tu: https://new.abb.com/

Skratky

Skratka Vyznam

AC Striedavy prud

CAN Zbernica CAN pre komunikaciu v sieti riadiacich jed-
notiek

CPU Centralna procesorova jednotka

DC Jednosmerny prud

EMC Elektromagneticka kompatibilita

EV Elektrické vozidlo

NZEV Nap3ajacie zariadenie elektrického vozidla

MID Smernica o meradlach

NFC Komunikdcia na kratku vzdialenost

NoOrg Notifikovany orgdn

OoCPP Otvoreny protokol nabijacich stanic

PE Ochranné uzemnenie

OooP Osobné ochranné prostriedky

RFID Vysokofrekvenénd identifikacia

dokumente.

Terminolégia

Poznamka: Existuje moznost, Ze nie vSetky skratky su uvedené v tomto

Pojem

Vyznam

Sietové prevadzkové stre-
disko vyrobcu

Zariadenie vyrobcu na vykonanie dialkovej kontroly
spravnej prevadzky NZEV

Skrinka

Ochranny kryt NZEV zahffajuci vnatorné komponenty

Dodavatel

Tretia strana, ktoru vlastnik alebo prevadzkovatel najal
na technickd, inziniersku a elektroinstala¢nu pracu

Poskytovatel rozvodnej
siete

Spoloc¢nost, ktora je zodpovednad za prepravu a distri-
buciu elektrickej energie

Miestne predpisy

Vsetky predpisy, ktoré sa uplatfiuju na NZEV pocas ce-
lej zivotnosti NZEV. Miestne predpisy zahffhaju aj vnu-
trostdtne zdkony a nariadenia.

Otvoreny protokol nabija-
cich stanic

Otvoreny Standard na komunikaciu s nabijacimi stani-
cami

Vlastnik

Zakonny vlastnik NZEV
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Informacie o tomto dokumente

Pojem Vyznam

Prevadzkovy operdtor Subjekt, ktory je zodpovedny za kazdodennu kontrolu
NZEV. Prevadzkovy operator nemusi byt vlastnik.

PouZzivatel Vlastnik EV, ktory pouziva NZEV na nabijanie EV

Poznamka: Existuje moznost, Ze nie vSetky pojmy su uvedené v tomto
dokumente.

1.15 Pravidla orientacie
Z
&
g Y X
D
B
~ rd
RG =<
C
A Prednd strana: predna ¢ast NZEV X Smer X (kladny smeruje doprava)
pocas beznej prevadzky Y  SmerY (kladny smeruje dozadu)

B  Lavastrana z Smer Z (kladny smeruje nahor)
C  Pravastrana

D Zadnastrana
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2.1

2.2

2.3

Popis

Popis

Strucny popis

NZEV (Terra AC) je AC nabijacia stanica, ktora vam umozni napajanie EV elektrinou.
Zariadenie Terra AC ponuka prispésobené, inteligentné a sietové riesSenia nabijania
pre vasu spolo¢nost alebo domov. NZEV sa mo6ze pripojit k internetu
prostrednictvom GSM, WiFi alebo LAN.

Urcené pouzitie

NZEV je uréené na AC nabijanie EV. NZEV je uréené na vnatorné aj vonkajSie pouzitie.
Technické Udaje NZEV sa musia zhodovat s vlastnostami elektrickej siete,
podmienkami okolia a EV. Pozri kapitolu 7.

NZEV pouzivajte len s prisluSenstvom, ktoré doda vyrobca alebo ktoré sd v sulade s
miestnymi predpismi.

AC vstup NZEV je urceny pre pevne zapojenu instaldciu, ktora je v sulade s platnymi
vnutrostatnymi nariadeniami.

Nebezpecenstvo:

VSeobecné riziko

- Ak pouzivate NZEV inym spOsobom, ako je opisany v prislusnych
dokumentoch, mézete spdsobit smrt, zranenie a poSkodenie
majetku.

- NZEV pouzivajte len na uréeny ucel.

y v y
Typovy stitok
| G
A— | ADRD
malld C
XXX %
\
—H
B \ XXX XXX XXXX XXXXXXXX XXX Certification Number: x0c-XXXXXXX XXXXX -2 «-— 000 I
0 SN2 XXXXXX-XXX-XXXX-XXXXX
C— | —
0PN XXXXXXXXXX
D———————J XXXXX XXXXX Weight xxx e |
XXXXXX=XXX-XXXX-XXXXX \ L
RN ) e —
T
E XXXXX XXXXX XX M
\ XXX XXX XXXX XXXXXXXX XXX XXX X X XX XXX N
‘Xxxx XXX XXXXXXXXX XXX XXXXXXX - XXXXXXX /
XXXX X XXXXX XXXXXX
F | —
DOOXXXXX XXX XX XXX, i
! Eomoceo: P DAARE |
XXXX XXX XXXXX www.abb.com \ O
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Popis

2.4

24.1

12

A Vyrobca H  Znacka MID a &islo NoOrg

B  Sériové Cislo I Trieda presnosti MID

C  Cislo dielu NZEV 3 Cislo typovej skigky MID

D  Nazov vyrobku K  Ciarovy kéd so sériovym &islom
E Informdcie o triede NZEV NZEV

F  Adresavyrobcu L  Ciarovy kéd s &islom dielu NZEV
G ZnackaCE M  Stupen ochrany krytom NZEV

N Odkaz na navod

Poznamka: Udaje na obrazku slGZia len ako priklad. Na NZEV si pozrite
typovy stitok vzhl'adom na platné udaje. Pozri Cast 2.4.2.

Prehl'ad

Prehl'ad systému

N A B
% /

A NZEV E RFID karta alebo smartfén

B  ACvstup siete F Konstrukcia na inStalaciu NZEV

C EV G Nabijaci kdbel EV

D Parkovacie miesto

Diel Funkcia

NZEV Pozri dast 2.2

Konstrukcia Na inStalaciu NZEV a jeho upevnenie v
danej polohe.

AC vstup siete Na dodavku elektriny do NZEV

Nabijaci kabel EV Na vedenie ndboja z NZEV do EV

EV EV, ktorého batérie treba nabit
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2.4.2

Popis

Diel

Funkcia

Parkovacie miesto

Miesto pre EV pocas nabijania

RFID karta alebo smartfén

Na povolenie pouzivatela pouzivat NZEV

Prehl'ad NZEV, vonkajsSia cast

A

000ea

B cC D

A Pripojka pre nabijaci kdbel EV
B  Otvory na pripojenie inteligentného

elektromeru

C  Otvor pre ethernetovy kabel
D  Otvor pre kdbel AC vstupu
E

LED indikatory

Kryt skrinky
Skrinka

RFID ¢itacka
Typovy Stitok

—Iom

Diel Funkcia

Pripojka pre nabijaci kdbel Na pripojenie nabijacieho kabla EV

EV

Otvory Otvory pre kdble, ktoré vstupuju do NZEV

LED indikatory Na zobrazenie stavu NZEV a nabijania. Pozri Cast 2.6.1.

Kryt skrinky Na zabrdnenie pristupu pouzivatela k instalacnym a
udrzbovym dielom NZEV

Skrinka Na zabranenie pristupu nekvalifikovanych osoéb k vnu-

tornej Casti NZEV

RFID c¢itacka

Na povolenie spustit alebo zastavit nabijanie s RFID
kartou

Typovy Stitok

Na zobrazenie identifika¢nych Udajov NZEV. Pozri Cast
23
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Popis

2.4.3 Prehl'ad NZEV, vnutorna cast

<

A Servisny kryt
B  Ethernetova pripojka

D Pripojkainteligentného
elektromeru

C  Zasuvka pre kartu Nano SIM E Svokovnica pre AC vstup

F  Svorkovnica pre nabijaci kabel EV
alebo zasuvku

Diel

Funkcia

Servisny kryt

Na zabrdnenie pristupu k elektrickym komponentom
NZEV

Ethernetova pripojka

Na pripojenie ethernetového kabla

Zasuvka pre kartu Nano
SIM

Na pripojenie NZEV k internetu 3G/4G

Pripojka inteligentného
elektromeru

Na pripojenie kdblov pre RS485 a ModBus

Svokovnica pre AC vstup

Na pripojenie kdbla AC vstupu zo siete

Svorkovnica pre nabijaci
kdbel EV

Na pripojenie nabijacieho kabla EV alebo vystupu za-
suvky

14
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2.5 Volitel'né moznosti
2.5.1 Displej
A
(o
A Displej
2.5.2 Nabijaci kabel EV, typ 2

2.5.3

A Zasuvka

Zasuvka pre nabijaci kdbel EV typu 2 je dostupna aj s clonou.

BCM.V3Y00.0-SK | 001
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Popis

2.5.4 Nabijaci kabel EV, typ 1

2.5.5 Riadenie zataze
Riadenie zataze zaistuje, aby nebola prekro¢end dostupna kapacita budovy alebo
domacnosti. Viacero pristrojov zdiel'a sietové pripojenie, ktoré ma svoju maximalnu
kapacitu. Celkovy prikon pristrojov, ktoré pouzivaju toto sietové pripojenie, nesmie
prekrocit kapacitu siete, inak by doslo k pretazeniu privodu nadmernym pradom.
Jednotka riadenia zataze brani tomu, aby systém prekrodil kapacitu siete a aby sa
poskodili poistky. V ¢ase, ked'je odber pradu vysoky, zariadenie Terra AC prerusi
nabijanie. Nabijanie sa opat spusti, ked'je v sieti opatovne dostupna vykonova
rezerva.
Jednotka riadenia zataze zaistuje, Ze je dostupna zataz optimalne rozdelena.
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2.6 Kontrolné prvky
2.6.1 LED indikatory
(@)
A
/
¢ > B
@ /
@™ c
@@= D
@ E
@
A LED diéda chyby D LED diéda internetového pripojenia
B  LED diéda nabijania E LED didéda zapnutia/vypnutia NZEV
C LED diéda detekcie kdbla a vozidla,

ako aj povolenia vozidla

Tabul'ka 1: LED diéda chyby

Stav LED diddy Stav NZEV
Zapnuté Chyba
Vypnuté Ziadna chyba

Tabul'ka 2: LED diéda nabijania

Stav LED diédy

Stav NZEV

Zapnuté EV je Uplne nabité alebo sa nabijanie za-
stavilo

Vypnuté Ziadne nabijanie

Blikanie Nabijanie

BCM.V3Y00.0-SK | 001
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Tabul'ka 3: LED diéda detekcie kabla a vozidla, ako aj povolenia vozidla

Stav LED diddy Stav NZEV

Zapnuté Vozidlo je pripojené. Pripojenie je povo-
lené.

Vypnuté Ziadne vozidlo nie je pripojené

Blikanie Vozidlo je pripojené, ¢aka sa na povole-
nie

Tabul'ka 4: LED diéda internetového pripojenia

Stav LED diddy Stav NZEV

Zapnuté Pripojené k internetu

Vypnuté Nepripojené k internetu

Blikanie Internetové pripojenie je vytvorené.

Tabul'ka 5: LED diéda zapnutia/vypnutia NZEV

Stav LED diédy Stav NZEV
Zapnuté NZEV je zapnuté
Vypnuté NZEV je vypnuté
Blikanie NZEV sa nastavuje.
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3.1

3.2

Bezpecnost

Bezpecnost

Zodpovednost

Vyrobca nie je voci kupujucemu NZEV alebo tretim strandm zodpovedny za Skody,
straty, naklady alebo vydavky vzniknuté kupujucemu alebo tretim stranam, ak
cielova skupina uvedenad v prislusnych dokumentoch nedodrziava tieto predpisy:

« Dodrziavajte pokyny v prislusnych dokumentoch. Pozri ¢ast 1.11.
- Nepouzivajte NZEV nesprdvne ani s nim hrubo nezaobchadzajte.

- Zmeny na NZEV smiete vykonavat len vtedy, ked' vyrobca tieto zmeny pisomne
povoli.

Toto NZEV je navrhnuté na pripojenie a vymenu informacii a idajov
prostrednictvom sietového rozhrania. Vlastnik je vyhradne zodpovedny za
poskytnutie a neustale zaistenie bezpecného pripojenia medzi NZEV a sietou
vlastnika alebo inou sietou.

Vlastnik vytvori a zachovava primerané opatrenia (okrem iného instalaciu firewallu,
uplatiiovanie overovacich opatreni, zakédovanie Udajov a instaldciu antivirusovych
programov) na ochranu NZEV, siete, jej systému a rozhrania proti akémukolvek
druhu narusenia bezpecnosti, neopravnenému pristupu, zasahovaniu, vniknutiu,
uniku a/alebo kradezi dajov alebo informacii.

Vyrobca nie je zodpovedny za Skody a/alebo straty suvisiace s narusenim
bezpecnosti, akymkolvek neopravnenym pristupom, zasahovanim, vniknutim,
unikom a/alebo kradezou Udajov alebo informadcii.

Zodpovednosti vlastnika
Predpoklady

" 1.

!

Vlastnik je osoba, ktora prevadzkuje NZEV na komercné alebo obchodné Ucely pre
seba alebo ho prenechdva na poutzitie tretej strane. Pocas prevadzky znasa pravnu
zodpovednost za ochranu pouzivatel'a, ostatnych zamestnancov alebo tretich stran.
Vlastnik musi dodrziavat tieto pokyny:

- Poznat a uplatriovat miestne predpisy.

- Identifikovat nebezpecenstva (z hl'adiska posudzovania rizika) vyplyvajlce z
pracovnych podmienok na mieste prevadzky.

« Prevddzkovat NZEV s nainStalovanymi ochrannymi zariadeniami.

- Uistit sa, Ze su po inStalacii alebo udrzbe nainstalované vsetky ochranné
zariadenia.

- Vypracovat nidzovy plan, ktory obsahuje pokyny osobam, ako sa spravat v
pripade nudze.

- Uistit sa, Ze vSetci zamestnanci a tretie strany su kvalifikované na pracu na
vysokonapatovych a vysokoprudovych elektrickych zariadeniach.

« Uistit sa, Ze je okolo NZEV dostatocny priestor na bezpecné vykonavanie udrzby
a inStalacie.
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Bezpecnost

- Identifikovat prevadzkového operatora, ktory je zodpovedny za bezpecnu
prevadzku NZEV a za koordindciu vSetkych prac, ak vlastnik tieto prace

nevykondva.
3.3 Osobné ochranné prostriedky
Symbol Popis

Ochranny odev

Bezpecnostné rukavice

Bezpecnostna obuv

Bezpecnostné okuliare

34 VSeobecné bezpecnostné pokyny

« Tento dokument, prislusné dokumenty a varovania nenahradzaju vasu
zodpovednost pouzivat zdravy rozum pri praci s NZEV.

Vykonavajte len postupy, ktoré uvadzaju prislusné dokumenty a na ktoré ste
kvalifikovani.

Dodrziavajte miestne predpisy a pokyny v tomto navode. Ak sU miestne predpisy
v rozpore s pokynmi v tomto ndvode, uplatiiuju sa miestne predpisy.

Ak to zdkon povol'uje a v rozsahu, v akom to povoluje, v pripade nezhody alebo
rozporu medzi poziadavkami alebo postupmi uvedenymi v tomto dokumente a
tymito miestnymi predpismi, dodrziavajte prisnejSie poziadavky a postupy
uvedené v tomto dokumente a miestne predpisy.

3.5 Bezpecnostné pokyny tykajlice sa pouzivania
-V nasledujucich situacidch nepouzivajte NZEV a ihned' kontaktujte vyrobcu:
« Ochranny kryt je poskodeny.
- Nabijaci kdbel EV alebo konektor je poskodeny.
« Zasah NZEV bleskom.

« Vblizkosti NZEV bola nehoda alebo poziar.
« Do NZEV prenikla voda.
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Bezpecnost

3.6 Bezpecnostné pokyny pocas Cistenia alebo Udrzby
Predpoklady

AR |
L

Pocas Cistenia alebo Udrzby udrziavajte neopravneny personal v bezpecnej
vzdialenosti.

Ak je na Ucely Cistenia alebo udrzby potrebné odstranit bezpecnostné
zariadenia, po praci tieto bezpecnostné zariadenia ihned' nainstalujte.
Nasad'te si spravne osobné ochranné prostriedky. Pozri ¢ast 3.3.

3.7 Znaky na NZEV

Druh rizika

VSeobecné riziko

Napatie zivotu nebezpelné, mbze spdsobit riziko Urazu
¢i smrti v dosledku zasahu elektrickym pradom

Riziko zovretia alebo stla¢enia Casti tela

Rotujuce diely, ktoré mozu sposobit riziko zachytenia

PE

Znak, ktory znamena, zZe pred instalaciou NZEV si musi-
te precitat navod

Odpad z elektrického a elektronického zariadenia

Poznamka: Existuje moznost, Ze nie vSetky symboly si uvedené na NZEV.

1= Q@ P> B> P
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Bezpecnost

3.8

22

Odstranenie dielov alebo NZEV

« Pri odstraneni dielov, obalového materialu alebo NZEV dodrziavajte miestne
predpisy.
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Prevadzka

4 Prevadzka
4.1 Priprava pred pouzitim
1. Zvol'te prevadzkového operatora a inStalacného technika, ak su to iné osoby nez

vy.

2. Uistite sa, Ze zariadenie je nainstalované a uvedené do prevadzky v sulade s
pokynmi v ndvode na instalaciu.

3. Vypracuijte nudzovy plan, ktory obsahuje pokyny osobam, ako sa spravat v
pripade nudze.

4. VUistite sa, Ze priestor okolo zariadenia sa neda zablokovat. Vezmite na vedomie
sneh alebo iné predmety. Oboznamte sa s poziadavkami na priestor. Pozri ¢ast
7.5.3.

5. Uistite sa, Ze na zariadeni je vykonana udrzba. Pozri ¢ast 5.

4.2 Dodavka energie do NZEV
1. Zapnite isti¢, ktory doddava energiu do NZEV.
Varovanie:
Nebezpecné napitie
« Pripraci s elektrinou bud'te opatrni.
+ Napajaci zdroj je aktivovany.
- Spusti sa rad vlastnych kontrol na zabezpecenie, Ze NZEV pracuje spravne a
bezpecne.
« Ak NZEV zisti problém, aktivuje sa LED diéda chyby. Na mobilnej aplikdcii sa
zobrazi kéd chyby. V ¢asti 6.4 pozri prehl'ad kédov chyb.
4.3 Pripojenie NZEV k mobilnej aplikacii
Predpoklady

‘}/ - Mobilné zariadenie s mobilnou aplikaciou

Procedura

1.

wn

V baliku s RFID kartou najdete pin kéd.

« Pin kéd ma 8 znakov.
- Pismena su rozlisené na velké a malé pismena.

Stiahnite aplikaciu ChargerSync z Play Store alebo App Store.
Spustite mobilnu aplikaciu.
Vykonavajte pokyny, ktoré zobrazuje mobilna aplikacia.
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Prevadzka

4.4

4.4.1

4.4.2

4.5

4.5.1

24

Spustenie nabijania

NZEV s nabijacim kablom EV

Vystraha: Pocas nabijania neodpajajte nabijaci kdbel EV od pripojenia k

c EV. Existuje riziko poSkodenia konektora EV.

Poznamka: LED didédy zobrazuju stav nabijania.

1. Vyberte nabijaci kdbel EV z ochranného krytu.

2. Pouzite svoju RFID kartu alebo mobilnu aplikaciu na povolenie pouzivat NZEV.
Povolenie na pripojenie EV sa spusti.

3. Zapojte nabijaci kdbel EV do konektora EV.

NZEV nabija EV.

NZEV so zasuvkou

Vystraha: Pocas nabijania neodpajajte nabijaci kabel EV. Existuje riziko

c poskodenia zasuvky NZEV alebo konektora EV.

Poznamka: LED didédy zobrazuju stav nabijania.

1.

Zapojte nabijaci kabel EV do pripojenia na EV.
Pouzite svoju RFID kartu alebo mobilnu aplikaciu na povolenie pouzivat NZEV.

Povolenie na pripojenie EV sa spusti.
3. Zapojte nabijaci kdbel EV do zasuvky NZEV.
NZEV nabija EV.

n

Zastavenie nabijania

NZEV s nabijacim kablom EV

Vystraha: Pocas nabijania neodpdjajte nabijaci kdbel EV od konektora na

c EV. Existuje riziko poSkodenia konektora EV.

Poznamka: Ak odpojite nabijaci kabel EV pocas nabijania, NZEV
automaticky odpoji napajaci zdroj. Tym sa zastavia vSetky nabijacie
operacie.
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1. Vyberte jeden z dvoch spOsobov na ukonéenie nabijania.
« Pockajte, kym sa nabijanie dokondi.

« Mobilna aplikacia ukazuje, Ze EV je Uplne nabité.
- LED diéda nabijania svieti.
- Ak ma NZEV displej, na tomto displeji sa zobrazi, Ze EV je Uplne nabité.
Ked' sa nabijanie ukon¢i, NZEV automaticky odpoji napajaci zdroj.

« Povolte ukoncenie pouzivania NZEV s RFID kartou alebo mobilnou
aplikaciou. Spusti sa povolenie na odpojenie EV.

2. Odpojte nabijaci kdbel EV od EV.
3. Omotajte nabijaci kabel EV okolo ochranného krytu. Pozri ¢ast 4.6.

4.5.2 NZEV so zasuvkou

Vystraha: Pocas nabijania neodpdjajte nabijaci kdbel EV. Existuje riziko
poskodenia zasuvky NZEV alebo konektora EV.

Poznamka: Ak odpojite nabijaci kabel EV pocas nabijania, NZEV
automaticky odpoji napajaci zdroj. Tym sa zastavia vSetky nabijacie
operacie.

=

Vyberte jeden z dvoch spdsobov na ukonéenie nabijania.
« Pockajte, kym sa nabijanie dokondi.

- Mobilnd aplikacia ukazuje, Ze EV je Uplne nabité.
- LED diéda nabijania svieti.
- Ak ma NZEV displej, na tomto displeji sa zobrazi, Ze EV je Uplne nabité.

Ked' sa nabijanie ukonci, NZEV automaticky odpoji napajaci zdroj.

« Povolte ukoncenie pouzivania NZEV s RFID kartou alebo mobilnou
aplikaciou. Spusti sa povolenie na odpojenie EV.

n

Odpoijte nabijaci kdbel EV od zdsuvky NZEV.
3. Odpoijte nabijaci kdbel EV od konektora EV.

4.6 Zavesenie nabijacieho kabla na nabijacku

1. Ovinte nabijaci kdbel EV okolo
nabijacky.
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Udrzba a ¢istenie

5

5.1

5.2

26

Udrzba a ¢istenie

Plan Gdrzby

Uloha Frekvencia

Procedura

Vydistite kryt skrinky a 4 mesiace
ochranny kryt NZEV.

Pozri ¢ast 7.9.

Vykonajte vizudlnu kontro- Pred kazdym pouzitim
lu poSkodenia skrinky.

Pozri Cast 5.3.

Vykonajte vizualnu kontro- Pred kazdym pouzitim
lu nabijacieho kabla EV ale-
bo vystupu a konektorov.

Pozri ¢ast 5.3.

Ocistenie skrinky

Predpoklady
Al Cistiaci prostriedok. Pozri ¢ast 7.9.
% « Neabrazivny nastroj. Pozri ¢ast 7.9.

Nebezpecenstvo:
A Nebezpecné napitie
- NepouZzivajte vysokotlakové vodné dyzy. Voda moze preniknat do

skrinky.

Neexistuje riziko narusenia celistvosti skrinky. Prostrednictvom nizsie

Poznamka: Ak sa NZEV umiestni v prostredi citlivom na koréziu, je mozny
vyskyt hrdze na povrchu zvaranych miest. Tato hrdza je len vizualna.

uvedeného postupu sa hrdza odstrani.

Procedura

1. Oplachnite nizkotlakovou vodou z vodovodu na odstranenie hrubej necistoty.
2. Na skrinku pouzite roztok Cistiaceho prostriedku a nechajte ju nasiaknut.
3. Necdistotu ru¢ne odstrante. Pouzivajte neabrazivny nastroj.

A

Oplachnite nizkotlakovou vodou z vodovodu.

o vk

Vystraha: Nepouzivajte abrazivne ndstroje.

V pripade potreby pouzite vosk na prednej strane na dodato¢nu ochranu a lesk.
Ak uz hrdza vznikla a nechcete, aby sa opét objavila, pouzite ochranny nater

proti hrdzi. Poziadajte vyrobcu o Specifikacie a pokyny.
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Udrzba a ¢istenie

5.3 Vykonanie kontroly skrinky

1. Vykonajte kontrolu poSkodenia tychto dielov:

Diel Poskodenie

Nabijacie kdble, vystupy a konektory Praskliny alebo pretrhnutia

Vnutorné droty kabla su viditelné
Displej Praskliny

Povrch skrinky Praskliny alebo pretrhnutia

2. Ak zistite poskodenie, kontaktujte vyrobcu. Pozri ¢ast 1.12.
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Odstranovanie poruch

Odstranovanie poruch

6.1 Postup odstranovania portich
1. Pokuste sa najst rieSenie problému pomocou informacii vtomto dokumente.
2. Ak nedokazete najst rieSenie problému, kontaktujte miestneho zastupcu
vyrobcu. Pozri ¢ast 1.12.
6.2 Tabul'ka odstranovania portch
Problém Mozna pric¢ina MozZné rieSenie
Prud je prilis vysoky Na strane EV existuje pre- Kontaktujte miestneho zastupcu
tazenie vyrobcu alebo kvalifikovaného
elektrikara. Pozri ¢ast 1.12.
Sietové napdtie na Fazovy a neutrdlny vodi¢  Kontaktujte miestneho zastupcu
AC vstupe je prili§ ~ Su osadené obratene. vyrobcu alebo kvalifikovaného
vysoké elektrikara. Pozri ¢ast 1.12.
Elektrické pripoje-
nia vykazuju poru-
chu
NZEV je prehriate  Teplota okolia prekracuje  NZEV znizi vystup prudu.
:epelcoTkacm prevadzkove] 1. Vykonajte kontrolu prevadz-
ploty kovej teploty na typovom Stit-
Napatie na AC vstupe na- ku.
paJac1leho zdrojaje prilis 2 v pripade potreby naingtaluj-
vysoke te NZEV do prostredia s niz-
Vnutornd porucha nabfjaé- Sou teplotou okolia.
ky 3. Vykonajte postup, ktory je
opisany pri probléme ,napétie
na AC vstupe je prilis vysoké*.
4. Ak nedokdzete vyriesit pro-
blém, nepouzivajte NZEV.
Kontaktujte miestneho za-
stupcu spolocnosti alebo kva-
lifikovaného elektrikara.
V nabijacom obvo- Monitorovaci snimac zvy- Ak je nutné vymenit monitorovaci
de zrejme unika Skového pridu ma poru-  snimac zvyskového prudu, kon-
prud chu. taktujte miestneho zastupcu vy-
robcu alebo kvalifikovaného elek-
trikara. Pozri Cast 1.12.
V nabfjacom obvode 1. Odpojte NZEV od prudu. Pozri
zrejme unika prud. tast 6.3
2. Kontaktujte miestneho za-
stupcu vyrobcu alebo kvalifi-
kovaného elektrikara. Pozri
Cast 1.12.
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Problém Mozna pri¢ina Mozné rieSenie
Porucha kontaktu  Kontakt relé je prehriaty ;. Skontrolujte kontakt relé.
relé alebo poskodeny. 2. V pripade potreby kontaktujte

miestneho zastupcu vyrobcu
alebo kvalifikovaného elektri-
kara. Pozri ¢ast 1.12.

Vodice AC vstupu  Menovitd kapacita priudu  Kontaktujte miestneho zastupcu
sU osadené obrate- kabla sa odliSuje od meno- vyrobcu alebo kvalifikovaného
ne. vitého prudu NZEV. elektrikara. Pozri Cast 1.12.

Zobrazuje sa chyba NZEV nie je spravne uzem- Kontaktujte miestneho zastupcu
Missing earth nené. vyrobcu alebo kvalifikovaného
elektrikara. Pozri ¢ast 1.12.

Nie je k dispozicii Neexistuje internetové pri- Pripojte NZEV k internetu.
internetové pripo- pojenie medzi NZEV a
jenie smerovacom.

Kdbel alebo zastr¢ka RJ45 Kontaktujte miestneho zastupcu
je poskodena vyrobcu alebo kvalifikovaného
elektrikara. Pozri ¢ast 1.12.

WiFi nie je k dispozicii Skontrolujte intenzitu signalu Wi-
Fi na mieste prevadzky.

P'repojtlerp:e 3G/4Gniejek 4 Skontrolujte pripojenia Nano
dispozicii SIM Karty.
2. Skontrolujte intenzitu signdlu
3G/4G na mieste prevadzky.

EV nie je nabité Nastal problém s NZEV 1. Uistite sa, e je napajaci zdroj

NZEV zapnuty.

2. Skontrolujte NZEV, aby ste zi-
stili, ¢i funguje spravne.

3. Skontrolujte mobilnu aplika-
ciu a LED diédu nabijania, aby
ste sa uistili, Ze je nabijanie
povolené.

4. Spustite nabijanie.

Nabijaci kabel EV je posko-

; Skontrolujte nabijaci kabel EV.
deny.

Ak je nabijaci kdbel EV posko-
deny, kontaktujte miestneho
zastupcu vyrobcu alebo kvali-
fikovaného elektrikara. Pozri
dast 1.12.

o=

Pripojenie vozidla  Nabijaci kabel EV je posko-
alebo proces povo- deny.
lenia zlyhal

Skontrolujte nabijaci kabel EV.
Ak je nabijaci kdbel EV posko-
deny, kontaktujte miestneho
zastupcu vyrobcu alebo kvali-
fikovaného elektrikara. Pozri
Cast 1.12.

A
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6.3

6.4

30

Problém

Mozna pri¢ina

Mozné rieSenie

Nabijaci kdbel EV nie je 1

Skontrolujte pripojenie nabi-

spravne pripojeny. " jacieho kabla EV.

2. V pripade potreby kontaktujte
miestneho zastupcu vyrobcu
alebo kvalifikovaného elektri-
kdra. Pozri Cast 1.12.

Nastal problém s mobil- 1
nou aplikaciou alebo RFID

kartou.

Uistite sa, Ze ste zaregistrova-

ni v mobilnej aplikacii.

2. Uistite sa, Ze pouzivate RFID
kartu, ktoru poskytol vyrobca.

3. Uistite sa, Ze RFID karta je pri-
dana do mobilnej aplikacie.

4. Spustite mobilnu aplikaciu.

5. Spustite proces povolenia.

Odpojenie NZEV od prudu

1. Vypniteisti¢, ktory dodava energiu do NZEV.
2. Pockajte minimalne 1 mindtu.

Prehl'ad kédov chyb

Ak NZEV zisti problém, aktivuje sa LED diéda chyby. Mobilna aplikacie zobrazi kod

chyby.

Kéd chyby Struény popis Popis

0x0004 Nadmerny prud Na strane EV existuje pretazenie.

0x0008 Nadmerné napatie Pripojenie fazy a neutralneho vodica nie je

spravne.

0x0010 Nedostato¢né na-  Pripojenie fazy a neutrdlneho vodica nie
patie je spravne.

0x0100 Chyba komunikdcie Interné panely NZEV nedokazu navzajom ko-
medzi internymi pa- munikovat.
nelmi

0x0102 Chyba zvySkového V nabijacom obvode zrejme unikd prud.
prudu (DC 6 mA) Pridd unika do zeme.

0x0104 Chyba zvySkového V nabijacom obvode zrejme unika prud.
pradu (AC 30 mA)  Prud unika do zeme.

0x0106 Chyba vlastného te- Monitorovaci snimac zvyskového pradu je po-
stu monitorovania Skodeny.
zvySkového prudu

0x0108 Chyba zaseknutého Kontakt relé je prehriaty alebo poskodeny.
kontaktu relé

0x0110 Nedostatocna ka-  Na verzii NZEV so zasuvkou je menovita kapa-

pacita kabla

cita pradu kabla nizSia nez menovity prud
NZEV.
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Odstranovanie poruch

Kéd chyby Struény popis Popis

0x0112 Chyba chybajuceho NZEV nie je spravne uzemnené.
uzemnenia

0x0114 Chyba obrateného Nespravne prepojenie kdblov na strane AC
osadenia L/N vstupu: Fazovy a neutralny vodic¢ su osadené

obratene.
0x0116 Prehriatie Nabijaci prud je prilis vysoky.
0x0118 Chybajuca faza Chyba faza alebo je osadena obratene.
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Technické udaje

7.1

32

Technické udaje

Typ NZEV
Typ NZEV je kdd.

Kéd ma 10 &asti: Al - A10.

Cast kédu Popis Hodnota Vyznam hodnoty
Al Nazov znacky Terra AC -
A2 Typ w Nastenna skrinka
C Stojan
A3 Vystupny vykon 4 3,7 kW
7 7 kw
9 9 kw
11 11 kw
19 19 kw
22 22 kw
Ad Typ kabla alebo za- P Kdbel typu 1
suvky G Kabel typu 2
T Zdasuvka typu 2
S Zasuvka typu 2 so
zaklopkou
A5 Di7ka kabla - Ziadny kabel
5 5m
8 8m
A6 Povolenie R RFID aktivovana
- Ziadna RFID
A7 Ethernet - Jeden
D Dvojity
A8 Meracia jednotka M Certifikovana (len s
displejom)
- Necertifikovana
A9 SIM slot C Ano
- Nie
A10 Displej D Ano
- Nie
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7.2

7.3

Technické udaje

Priklad
Terra AC W22-SR-0

« Al =Nazov znacky = Terra AC
« A2 =Typ = Nastenna skrinka
. A3 =22, Vystupny vykon = 22 kW

« A4 =Typ kdbla, zasuvky = Zasuvka typu 2 s clonou
« A5 = Nepouziva sa pre verziu so zdsuvkou
« A6 = Povolenie = RFID aktivovana

« A7 = Ethernet = jeden

« A8 = Meracia jednotka = Necertifikovana ako MID

« A9 =SIM slot = Obsahuje
« Al0 = Displej = Neobsahuje
. ,0“je prazdne pole.

VSeobecné Specifikacie

Parameter

Specifikacia

Zhoda a bezpecnost

- |IEC/EN 61851-1
- |EC/EN 62311
- |EC/UL 62479

« |EC/UL 62955 TUV uvedené v sulade s
UL 2594, UL 2231-1, UL 2231-2, UL 1998
« CSAC22.2. NO.280

Certifikacia

CE, MID, TuV, Energy Star

Trieda IP

Na typovom Stitku je zobrazena Specifika-
cia. Pozri ¢ast 2.3.

Trieda IK podla IEC 62262 (skrinka a
displej)

IK10
IK8+ v rozsahu prevadzkovych teplét od
-35°Cdo-30°C

Trieda EMC

IEC 61851-21-2, EN 61000-6-1, EN 61000-6-2,
EN 61000-6-3, EN 61000-6-4, EN 61000-3-2,
EN 61000-3-3, EN 61000-3-11, EN
61000-3-12 CE RED- WLAN/RFID/E-UTRA:
EN 300 328 V2.1.1, EN 300 330 V2.1.1, EN 301
908-1V11.1.2, EN 301 908-13 EN 50470-1, EN
50470-3 FCC cCast 15 trieda B

Podmienky okolia

Parameter

Hodnota

Prevadzkova teplota

-35°Caz +50°C

Teplota skladovania

-40°Caz +80°C

Skladovacie podmienky

Vnutorny priestor, suchy

Relativna vihkost

<95 %, bez kondenzacie
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Technické udaje

7.4 Hladina hluku
Parameter Specifikacia
Hladina hluku Maximalne 70 dB(A)
7.5 Rozmery
7.5.1 AC vstup so zasuvkou, kabel typu 2
—
A T%b‘
(&) H
sz :
1\ )
Z2
N || /-
X
[ = ) Y2
L e = eoX
54| O]
R
LA
X  Sirka NZEV Z1 Vyska NZEV
Y1 Hibka NZEV Z2 Vzdialenost od spodnej ¢asti NZEV
Y2 Hibka zasuvky k stredu zasuvky.
Parameter Hodnota [mm]
X 195
Y1 110
Y2 33
Z1 320
Z2 70
34
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7.5.2 AC vstup s nabijacim kablom EV

Technické udaje

ARB 7 T%

(e(e(e00 (>
N

L —

@ = @\‘\]77
Y
5 ©

X Sirka NZEV Z  Vyska NZEV
Y  Hibka NZEV

Parameter Hodnota [mm]
X 195
Y 110
z 320
7.5.3 Priestorové poziadavky na instalaciu
7
Z1
-//A
Z2
7

A NZEV
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Technické udaje

7.6

7.6.1

7.6.2

7.6.3

36

Parameter Specifikacia [mm] Specifikacia [palce]
Z1 > 200 >8
Z2 (vnutorné pouzitie) > 457,2 >18
Z2 (vonkajsie pouzitie) > 635 > 25
Specifikacie AC vstupu
VSeobecné Specifikacie
Parameter Specifikacia
Uzemnovacie systémy TT
TN-S
TN-C-S
IT
Frekvencia 50 Hz alebo 60 Hz
Kategodria prepatia Kategoria lll
Ochrana Nadprud
Nadpatie
Podpatie

Ochrana proti zemnej poruche vratane
DC zvodu

Integrovana ochrana proti prepatiu

Specifikacie AC vstupu (Eurépa)

Parameter

Specifikacia

Sietové pripojenie AC vstupu

1 faza alebo 3 fazy

Vstupné napatie (1 faza) 220 az 240 VAC
Vstupné napatie (3 fazy) 380 az 415 VAC
Kludova spotreba (prikon naprazdno) 4w

Ochrana proti zemnému skratu

30 mAAC,6 mADC

Specifikacie AC vstupu (Severna Amerika)

Parameter

Specifikacia

Sietové pripojenie AC vstupu (1 faza ale-

bo pomocna faza)

110 az 240V AC

Kludova spotreba (prikon naprazdno)

aw

Ochrana proti zemnému skratu

vnuUtorna 20 mA AC CCID
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1.7

7.7.1

7.7.2

7.8

7.9

Specifikacie AC vystupu

Specifikacie AC vystupu (Eurépa)

Technické udaje

Parameter Specifikacia
Rozsah napatia AC vystupu (1 faza) 220 -240V AC
Rozsah napatia AC vystupu (3 faza) 380-415V AC

Standardné pripojenie

- Kabel typul

- Kabel typu 2

. Zasuvkatypu?2

- Zasuvka typu 2 s clonou

V sulade s IEC 62196-1, IEC 62196-2

Maximalny vystupny vykon (1 faza)

7,4 kW

Maximalny vystupny vykon (3 fazy)

22 kW

Specifikacie AC vystupu (Severna Amerika)

Parameter

Specifikacia

Rozsah napatia AC vystupu

110 — 240V AC (1 faza)

Standardné pripojenie

Kabel typu 1 v sulade so SAE J1772

Maximalne vystupny vykon

19 kw

Vlastna spotreba

Spotreba energie pocas beznej prevadz-
ky

Specifikacia [W]

Rezim nabijania 1 faza

Rezim nabijania 3 fazy

10

Specifikacie tykajlce sa &istenia

Parameter

Specifikacia

Cistiaci prostriedok

HodnotapHod 6 do 8

Neabrazivny nastroj

Netkana nylonova utierka
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