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BASISSORTIMENT - HIGHLIGHTS FUR DIE MODERNE ELEKTROINSTALLATION

System pro E Energieverteilersysteme
UK600 Stromkreisverteiler Serie UK600 Serie AK600

Stromkreisverteiler Mediaverteiler Kombiverteiler Komplettverteiler
01 Stromkreisverteiler

Bis zu 200 % vergroBer-
ter Anschlussraum

Bis 5-reihig verfligbar
Drahthalter fir die
Leitungsfiihrung
Leitungseinfiihrung
seitlich und auf

der Riickwand
Patentierter TIP-in-
Verschluss, Sicher-
heitsschloss einsetzbar
Flacher Blendrahmen
mit Putzausgleichs-
moglichkeit

Tir und Rahmenin
verschiedenen Design- s R :
varianten erhaltlich ic - ] | i - B od B &
Verbindungskanal o : e fpr———— 0 = ]
fiir horizontale und : :
vertikale Anreihung — —

o1 02 3 *
02 Mediaverteiler
- Patchpanel 6- oder ‘ < -
12-fach mit Stanzungen n gt 04
fiir Keystone-Module E _ E
« Modulare Lochblech- o
Montageplatten, 03
herausnehmbar
« 3-fach-Steck-
dose, drehbar Artikel MaBe Typ Bestellnummer
« Geréatehalter aus
Gummi, mehrstufig . .
flexibel montierbar Stromkreisverteiler (Unterputz)
- Wifi-Tiren mit 1-reihig UK612N2 2CPX031369R9999
Kunststoffeinsatz 2-reihig UK624N3 2CPX031370R9999
- Tiren mit Luftungs- .
sffnungen 3-reihig UKG636N3 2CPX031371R9999
4-reihig UK648N3 2CPX031372R9999
03 Kombiverteiler 5-reihig UK660N4 2CPX031373R9999
« Kombination aus
2-/3-reihigem Verteiler Mediaverteiler (Unterputz)
und zusatzlichem mit Blendrahmen und beliifteter Tir 3-reihig  UKG36MV 2CPX031384R9999
Multi-mediamodul
« Schottwand zur 4-reihig UK648MV 2CPX031385R9999
Trennung von 5-reihig UK660MV 2CPX031386R9999
Spannungsebenen " . P T
. Steckdosen in Schott- mit Blendrahmen und beliifteter Wifi-Tir 3-reihig UK636MW 2CPX031387R9999
wand integrierbar 4-reihig UK648MW 2CPX031388R9999
* Modulare Lochblech- 5-reihig  UKGGOMW 2CPX031389R9999
Montageplatten,
herausnehmbar
Kombiverteiler (Unterputz)
- . mit Blendrahmen und bellfteter Tur 2-reihig UK662CV 2CPX031398R9999
04 Komplettverteiler o
Der AK600 und UK600 3-reihig UK663CV 2CPX031399R9999
sind als Komplett- mit Blendrahmen und belifteter Wifi-Tar 2-reihig UK662CW 2CPX031400R9999
verteiler 4-reihig mit A
Flund LS oder als 3-reihig UK663CW 2CPX031401R9999
platzsparende L6sung
3-reihig mit der Kombi- Komplettverteiler bestiickt und vorverdrahtet (Unterputz und Aufputz)
nation FI/LS erhaltlich. — } oo olettverteiler SPD, HLAK, 12xFI/LS, 3p FI/LS, Tar _ 3-reihig  UKB3BOK13D 2CPX030006R9999
Alle Stromkreisverteiler
sind mit einem 4-poligen Komplettverteiler SPD, HLAK, 12xFI/LS, 3p FI/LS 3-reihig AKB3BOK13D 2CPX030012R9999
;’bespannu’[ﬁsableite’ Komplettverteiler SPD, HLAK, 2xFI, 9xLS, 3p LS, Tar 4-reihig UKB4DOK10D 2CPX030004R9999
egen er-
s:;znningg geschiitzt Komplettverteiler SPD, HLAK, 2xFI, 9xLS, 3p LS 4-reihig AKB4DOK10D 2CPX030010R9999
und enthalten eine
Hauptleitungsab-
zweigklemme. Die Fl-,
LS-und FI/LS-Varianten Zubehér
sind mit Phasenschienen -
verbunden. Artikel Typ Bestellnummer
Verbindungskanal uUzB2 2CPX031408R9999

zur horizontalen und vertikalen Anreihung und
Querverdrahtung der Verteiler

Hohlwandeinbauset UzZ91P4 2CPX031434R9999



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031369R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031370R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031371R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031372R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031373R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031384R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031385R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031386R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031387R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031388R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031389R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031398R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031399R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031400R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031401R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX030006R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX030012R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX030004R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX030010R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031408R9999
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CPX031434R9999
https://www.striebelundjohn.com/produkte/stromkreisverteiler/serie-uk600-unterputz
https://www.striebelundjohn.com/produkte/stromkreisverteiler/serie-uk600-unterputz
https://www.striebelundjohn.com/produkte/stromkreisverteiler/serie-ak600-aufputz
https://www.striebelundjohn.com/produkte/stromkreisverteiler/serie-ak600-aufputz

BASISSORTIMENT - HIGHLIGHTS FUR DIE MODERNE ELEKTROINSTALLATION

System pro M compact® Sicherungsautomaten (MCB) — FlexLine® Stecksystem
Baureihen S200, S750 — SX200, FX200, DSX301C, DSX203NC, PSX

° Pol- In Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
’ zahl [A]
e Sicherungsautomaten S200 »
“ \ A Charakteristik B Charakteristik C Charakteristik K
o 1 6 B6 2CDS251001R0065 C6 2CDS251001R0064 K6 2CDS251001R0377
len = 6 KA/ 8 - - Cc8 2CDS251001R0084 K8 2CDS251001R0407
s201 lew = 10 kA 10 B10 2CDS251001R0105  C10 2CDS251001R0104 K10 2CDS251001R0427
13 S B13 2CDS251001R0135 C13 2CDS251001R0134 K13 2CDS251001R0447
16 B16 2CDS251001R1165 C16 2CDS251001R0164 K16 2CDS251001R0467
20 B20 2CDS251001R0205 @ C20 2CDS251001R0204 K20 2CDS251001R0487
25 B25 2CDS251001R0255 @ C25 2CDS251001R0254 K25 2CDS251001R0517
32 B32 2CDS251001R0325 C32 2CDS251001R0324 K32 2CDS251001R0537
.':”f" ! 3 10 B10 2CDS253001R0105 C10 2CDS253001R0104 K10 2CDS253001R0427
° 4 len = 6 KA/ 13 B13 2CDS253001R0135 C13 2CDS253001R0134 K13 2CDS253001R0447
\f ly=10kA 16 <203 B16 2CDS253001R0165 C16 2CDS253001R0164 K16 2CDS253001R0467
m 20 B20 2CDS253001R0205  C20 2CDS253001R0204 K20 2CDS253001R0487
oTeTy o 25 B25 2CDS253001R0255 | C25 2CDS253001R0254 | K25 2CDS253001R0517
32 B32 2CDS253001R0325 | C32 2CDS253001R0324 K32 2CDS253001R0537
5203 Y Auch mit I.,=10 kA / |,=15 KA als Baureihe S200M erhéltlich!
Pol- In Typ Bestellnummer
zahl [A]

Selektive Hauptsicherungsautomaten S750
fliir Sammelschienen-Montage

Charakteristik E

) 3x1, 16 E16 2CDS781001R4162

S750, 5750, 3er-Block 5 E25 2CDS781001R4252
3-polig  Tbolig lo=25kA 35 s751/3-.  E35 2CDS781001R4352
L1, 12,13 50 E50 2CDS781001R4502

63 E63 2CDS781001R4632

1 Set, 16 E16 2CDS781001R3162

3xLi,L2, 25 E25 2CDS781001R3252

L3 35 S751-. E35 2CDS781001R3352

l =25KA 50 E50 2CDS781001R3502

63 E63 2CDS781001R3632

FlexLine® Stecksystem

Flex Line®
Installation geht auch bequemer mit FlexLine®
FlexLine® (Broschiire Gerdt Polzahl Charakteristik FI Typ :2] Typ Bestellnummer
LS 1P B 16 SX201-B16 2CDS251003R0165
LS 3p B 16 SX203-B16 2CDS253003R0165
E .@E LS 1P c 16 SX201-C16 2CDS251003R0164
ir Ls 3p c 16 SX203-C16 2CDS253003R0164
FI 4p - A 40 FX204A-40A/0,03 2CSF204165R1400
E FI 4p - F 40 FX204F-40A/0,03 2CSF204365R1400
FI/LS 1P+N B A 16 DSX301CA-B16/0,03  2CSR255165R1165
solutions.abb/ FI/LS 1P+N c A 16 DSX301CA-C16/0,03  2CSR255165R1164
de-flextine FI/LS 1P+N B F 16 DSX301CF-B16/0,03  2CSR255565R1165
FI/LS 1P+N c F 16 DSX301CF-C16/0,03  2CSR255565R1164
FI/LS 3P+N B A 16 DSX203NCA-B16/0,03 2CSR256192R1165
FI/LS 3P+N c A 16 DSX203NCA-C16/0,03 2CSR256192R1164
AFDD/LS 1P+N B 16 SX-ARC1-B16 2CSA255908R9165

Phasenschiene 12 Module 3P+N - PSX3/24N 2CDL230180R1024



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251001R0065
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251001R0064
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS251001R0377
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CDS253001R0467
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSR255565R1164
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https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A1272&LanguageCode=de&DocumentPartId=_DE&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108468A1272&LanguageCode=de&DocumentPartId=_DE&Action=Launch
https://solutions.abb/de-flexline
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https://solutions.abb/de-flexline

System pro M compact® Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)

BASISSORTIMENT - HIGHLIGHTS FUR DIE MODERNE ELEKTROINSTALLATION

- Medizinische Gerdte, z. B. Rontgengerate

— AC-Teil der Gleichstromanlagen z. B. Photovoltaik (PV) oder USV-Anlagen

- Datenzentren

- Steuerung fur Rolltore, Aufziige und Fahrtreppen

- Schulungsraume mit Experimentiereinrichtungen, Versuchsanlagen in Laboren
- Einphasige Frequenzumrichter mit Hochsetzsteller (PFC-Stufe)

- E-Mobility Ladestationen

- Bei Gleichstromriickkopplung von z. B. SchweiBmaschinen

Drehzahlgeregelte Werkzeugmaschinen (Fras-, Schleifmaschinen, Drehbanke)
Baustromverteiler, Krane in Industrie und Handwerk, Rohrbegleitheizungen
Elektrische Betriebsmittel auf Bau- und Montagestellen gemal DGUV Information 203-006

glatter Gleichstrom

Fehlerstrom-Schutzschalter (FI) Fi-Typ-Video  Anwendungs-
handbuch
Typische
Anwendungen Typische Verbraucher Form des Fehlerstromes RCD-Auswahl
Keine, danach Ohmsche Verbraucher, Widerstandsheizungen, Glihbirnen, rein induktive und kapazitive ~U Typ AC
VDE nicht Verbraucher, Beleuchtungsanlagen mit KVG und Trafo, direktanlaufende Motore ohne sinusformiger (inDE=>TypA?Y)
zugelassen jeglicher elektronischer Regelung oder Steuerung. Wechselstrom
Allg. Anwen- Steckdosen, E-Herd, Leuchten, Dimmer, primar getaktete Netzteile, Motoren, pulsierender Gleichstrom nNn TypA
dungen (Haus- LUfter, Klimaanlagen gespeist mit 50/60 Hz Wechselspannung. (pos. oder neg. Halbwellen) "~ ™ ™
halt, Gewerbe, ; a=ac]
A phasenwinkelgesteuerte N
Industrie) Halbwellenstréme
Kurzzeitverzdgerte Fehlerstrom-Schutzschalter B N TypAAP-R
- Einsatzin Umgebungen, in denen aufgrund von Blitzeinschlagen Uberspannungen ——
auftreten kdnnen, gleichzeitiges Einschalten von Leuchtstofflampen mit APR
elektronischem Vorschaltgerat (EVG) pulsierender Gleichstrom
- Kapazitdtsbehaftete Betriebsmittel (lange Leitungslangen) Uberlagert mit glattem
— Gleichzeitiges Einschalten von IT-Geraten Gleichfehlerstrom bis 6 mA
(Computer oder elektronische Betriebsmittel)
— Endstromkreise, bei denen ungewollte Auslésungen zu vermeiden sind
(z.B. Gefriergeréte).
Personenschutz und Schutz von Leitungen zu Verbrauchern mit einphasigen pulsierender Gleichstrom N TypF
Frequenzumrichtern Uberlagert mit glattem — =
- Haushaltsgerate und drehzahlgeregelte Motoren mit einphasigen Wechselrichtern Gleichfehlerstrom bis 10mA
- H§ushalts- und Industngver!araucher, wie Waschmﬁschmgn, Staubsa_uger, Mischfrequenzstrom erzeugt
Kuchenmaschinen, Geschirrspuler, Kihl-/ Gefrierschranke, Liftungs-/ Klimaanlagen, von Einphasen-Frequenz-
Heizungs-/ Warme-/ Wasser-/ Pumpen, BetonrUttler, Bohrhammer, usw. umrichtern bis 1 kHz
Industriean- - Frequenzumrichter mit Drehstrom-Anschluss Mo Typ B
wendungen - Warmepumpen
laaaa’

HER

Mischfrequenzstrom
erzeugt von Einphasen-
Frequenzumrichtern:

- Frequenzumrichter in Holzbearbeitung, Landwirtschaft oder Viehzucht. Typ B bis 2 kHz Typ B+
Typ B+ RCDs bieten gehobenen, vorbeugenden Brandschutz fiir feuergefihrdete Typ B+ bis 20 kHz = | ["WW

Betriebsstatten und Gewerbeeinheiten. Entsprechend den Anwendungsregeln der
DIN VDE 0100-530 fir erweiterten Brandschutz empfohlen.

Y In Deutschland ist der Einsatz von RCDs Typ AC nach VDE 0100-530 Abschnitt 531.3.3 nicht zugelassen, die Alternative ist der Typ A.

jumpumpun kHz

'Y . : Pol- lan In Typ Bestellnummer Pol- Ipn In Typ Bestellnummer
: zahl [MmA] [A] zahl [mA] [A]
> Fl, Typ F, mischfrequenzsensitiv,
Fl, Typ A, wechsel- und pulsstromsensitiv kurz);Zitverzagertq
™ 2 10 16 F202A-16/0,01 2CSF202101R0160 2 30 25 F202F-25/0,03 2CSF202325R1250
30 25 F202A-25/0,03 2CSF202101R1250 40  F202F-40/0,03 2CSF202325R1400
F202A, F202F F2028 40  F202A-40/0,03 2CSF202101R1400 63  F202F-63/0,03 2CSF202325R1630
25 F204A-25/0,03 2CSF204101R1250 4 30 25 F204F-25/0,03 2CSF204325R1250
K] [ 4 30 40 F204A-40/0,03 2CSF204101R1400 40  F204F-40/0,03 2CSF204325R1400
\ 63 F204A-63/0,03 2CSF204101R1630 63  F204F-63/0,03 2CSF204325R1630
‘ 300 40 F204A-40/0,3 2CSF204101R3400 FI, Typ B, allstromsensitiv
oo 63 F204A-63/0,3 2csF204101R3630 [ AX[WWI[E==] kurzzeitverzsgert oder selektiv
F204n. Fa04F FI, Typ A, AP-R, kurzzeitverzégert 2 30 16 F202B-16/0,03 2CSF202568R1160
25 F202B-25/0,03 2CSF202568R1250
, 2 30 25 F202A-25/0,03AP-R 2CSF202401R1250
S, 4 30 25 F204B-25/0,03 2CSF204568R1250
Saa, 4 30 25 F204A-25/0,03AP-R 2CSF204401R1250
- 40 F204B-40/0,03 2CSF204568R1400
40 F204A-40/0,03AP-R 2CSF204401R1400
- 63 F204B-63/0,03 2CSF204568R1630
4 63 F204A-63/0,03AP-R 2CSF204401R1630
Ll i 300 40 F204B-40/0,3 2CSF204568R3400
L FI, Typ A, S, selektiv 63 F204B-63/0,3 2CSF204568R3630
F2045 4 300 40 F204AS-40/0,3 2CSF204201R3400 4 300 40 F204BS-40/0,3 2CSF204868R3400
63 F204AS-63/0,3 2CSF204201R3630 63  F204BS-63/0,3 2CSF204868R3630



https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202101R0160
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF202101R1400
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204101R1400
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204401R1250
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https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204568R3630
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204868R3400
https://econfigure.de.abb.com/#/search/2CSF204868R3630
https://www.youtube.com/watch?v=zpFpdCUOyiQ
https://www.youtube.com/watch?v=zpFpdCUOyiQ
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC420027B0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC420027B0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CDC420027B0101&LanguageCode=de&DocumentPartId=&Action=Launch
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System pro M compact® Fehlerstrom-Schutzeinrichtung (RCD)
und Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD)
FI/LS-Schalter, AFDD+LS und AFDD+FI/LS

Pol- Ipn I Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
zahl [MA] [A]

FI/LS Schalter, Typ A, wechsel- und pulsstromsensitiv

Charakteristik B Charakteristik C Charakteristik K
1+N 30 6 B6/0,03 2CSR255180R1065 C6/0,03 2CSR255180R1064 | K6/0,03 2CSR255180R1067
S 10 B10/0,03 2CSR255180R1105 C10/0,03 2CSR255180R1104  K10/0,03 2CSR255180R1107
L= 13 .. ~ BI3/003 2CSR255180R1135 C13/0,03 2CSR255180R1134 K13/0,03 2CSR255180R1137
10 kA 16 B16/0,03 2CSR255180R1165 C16/0,03 2CSR255180R1164 K16/0,03 2CSR255180R1167
25 B25/0,03 2CSR255180R1255 C25/0,03 2CSR255180R1254 | K25/0,03 2CSR255180R1327
32 B32/0,03 2CSR255180R1325 | C32/0,03 2CSR255180R1324 K32/0,03 2CSR255180R1327
s 1?:4':5 30 6 B6/0,03 2CSR256140R1065 C6/0,03 2CSR256140R1064 K6/0,03 2CSR256140R1067
E\ % e 10 B10/0,03 2CSR256140R1105  C10/0,03 2CSR256140R1104 | K10/0,03 2CSR256140R1107
Wy EkA 13 ica B13/0,03 2CSR256140R1135  C13/0,03 2CSR256140R1134  K13/0,03 2CSR256140R1137
M' ! ley = 16 B16/0,03 2CSR256140R1165 C16/0,03 2CSR256140R1164 K16/0,03 2CSR256140R1167
e 10kA 25 B25/0,03 2CSR256140R1255 | C25/0,03 2CSR256140R1254 | K25/0,03 2CSR256140R1257
- 32 B32/0,03 2CSR256140R1325 | C32/0,03 2CSR256140R1324  K32/0,03 2CSR256140R1327

DS201 auch mit ., = 10 kA / I, = 15 kA als Baureihe DS201MA erhaltlich!

Pol- lan In Typ Bestellnummer Typ Bestellnummer
zahl [MA]  [A]

FI/LS, Typ F, mischfrequenzsensitiv, kurzzeitverzégert, I, = 10 kA / I, = 15 kA

Charakteristik B Charakteristik C
DS201ME 1+[\l 10 16 B16/0,01 2CSR275580R0165 ' C16/0,01 2CSR275580R0164
‘fE)LA 30 10 ST B10/0,03 2CSR275580R1105 C10/0,03 2CSR275580R1104
I, = 13 B13/0,03 2CSR275580R1135 | C13/0,03 2CSR275580R1134
15 kA 16 B16/0,03 2CSR275580R1165 C16/0,03 2CSR275580R1164
~
(T ' FI/LS Schalter, Typ A, wechsel-/pulsstromsensitiv, DS301C, mit Vorsicherung S750 10 kA
ey Charakteristik B Charakteristik C
ﬁ ' 1+N 30 6 B6/0,03 2CSR255163R1065  C6/0,03 2CSR255163R1064
| ‘6me 10 B10/0,03 2CSR255163R1105 C10/0,03 2CSR255163R1104
“ - 13 DS301CA-.. B13/0,03 2CSR255163R1135 C13/0,03 2CSR255163R1134
DS301C A 6 kA 16 B16/0,03 2CSR255163R1165 C16/0,03 2CSR255163R1164
20 B20/0,03 2CSR255163R1205 C20/0,03 2CSR255163R1204
~
Q?’ rFr:i/tL\Z'rl':'i;::éEi:;l;f;;gtignkzzensmv, kurzzeitverzégert, DS301C F,
= Charakteristik B Charakteristik C
; 1+N 30 6 B6 F30 2CSR255563R1065 C6 F30 2CSR255563R1064
: P ‘6("k,:A 10 B10 F30 2CSR255563R1105 < C10F30 2CSR255563R1104
‘s I, = 13 DS301C-... B13 F30 2CSR255563R1135 < C13 F30 2CSR255563R1134
DS301C F 6 kA 16 B16 F30 2CSR255563R1165 C16F30 2CSR255563R1164
20 B20 F30 2CSR255563R1205 C20F30 2CSR255563R1204
Y @ i Fehlerlichtbogen-Schutzeinrichtung (AFDD) mit integriertem Sicherungsautomat S-ARC1
‘\ 4 : ‘ Charakteristik B Charakteristik C
= 2y 1P+N 10 B10 2CSA255901R9105 | C10 2CSA255901R9104
- len = G kA 13 B13 2CSA255901R9135 | C13 2CSA255901R9134
.. 16 S-ARC1-... B16 2CSA255901R9165 C16 2CSA255901R9164
SARCE 20 B20 2CSA255901R9205 @ C20 2CSA255901R9204
32 B32 2CSA255901R9325 C32 2CSA255901R9324
Y Auch mit I,= 1,,=10 kA als Baureihe S-ARC1M erhaltlich!
LK} @ AFDD + FI/LS Schalter, Typ A, wechsel- und pulsstromsensitiv, DS-ARC1 ¥
— Charakteristik B Charakteristik C
Y T i 1+N 30 10 B10/0,03 2CSA255103R1105 C10/0,03 2CSA255103R1104
- ) len = 13 DS-ARC1A-.. B13/0,03 2CSA255103R1135 C13/0,03 2CSA255103R1134
L 6 kA 16 B16/0,03 2CSA255103R1165 C16/0,03 2CSA255103R1164

DS-ARC1 Y Auch mit I,= 1,,=10 kA als Baureihe DS-ARC1M erhaltlich!
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BASISSORTIMENT - HIGHLIGHTS FUR DIE MODERNE ELEKTROINSTALLATION

System pro M compact® Uberspannungsschutz und Energiezihler
Schnellauswahl

Gebdudetyp Einbauort 1 NSHV, Z3dhlerverteilung fiir 230 V / 400 V Netze
. » Universell fiir TN-S und TT Netz
Industrie, OVRZPT1-T23N25-255  2CTB815799R1500
Bilirogebaude,
Zweckbauten,
m Wohnanlagen &
mit duBerer [
Blitzschutzanlage J
BSKI-1V, T
E max.
I Vorsicherung (VS): I R Universell fiir TN-S und TT Netz
. b ¢ ¢
OVR ZP: 315 A —_—— OVRT1-T23N100-255PTS  2CTB812111R2300

OVRT1-T2:315A

limp (10/350) =
25 kA/Pol

fiir den TN-C Netze

Vorzdhlerbereich

. OVRT1-T23L75-255P TS 2CTB812751R2300
geeignet

Blitz- und Uberspannungsschutz Typ 1+2

Gebiude mit Universell fiir TN-S und TT Netz

duBerer OVR ZP+ 3N 12.5-255 2CTB815799R1900
/\_l Blitzschutzanlage Mit Sicherungsautomat OVR ZP+ 3N 12.5-255 MCB6 2CTB815799R3100
[ l BSK I +1V,
00 VS max. 160 A
limp (10/350)=

12,5 kA/5Pol

Gebidude ohne Universell fiir TN-S und TT Netz

Blitz- und Uberspannungsschutz Typ 1+2+3

duBeren OVR ZP+ 3N 7.5-255 2CTB815799R1600
/\q Blitzschutz Mit Sicherungsautomat OVR ZP+ 3N 7.5-255 MCB6  2CTB815799R2800
0o
I—I VS max. 160 A Hinweis zum Lieferumfang:
| ) B « ,OVRZP+..-255“: OVR ohne MCB, ohne Plombierhaube,
imp (10/350)= ohne Stiftstecker und Stecker
7,5 kA/Pol

+« ,OVRZP+.. MCB6“: OVR, MCB (S301P-B6), Plombierhaube,
2x Stiftstecker, 2x Stecker

Ausriistsatze fiir OVR ZP+

Artikel Typ Bestellnummer
P—
L AL
\ 1\ ) Ausristsatz fir OVR ZP+ MCB6, Spannungsversorgung fiir iMSys.

ZARA+ ComfortLine Solutions Ausristsatz, 1.500 mm x 1.500 mm ZARA+ 2CPX054316R9999

L& Ausriistsatz fiir OVR ZP+, Spannungsversorgung fir iMSys.
'Y ZARAO6+ ComfortLine Solutions Ausriistsatz, 1.500 mm x 1.500 mm,

zusatzlich mit LS ZARAOG+ 2CPX054309R9999
—
! o
Ausristsatz / Ersatzteil flir OVR ZP+ ZAE+ 2CPX054420R9999
-— Leitung 1.200 mm zur Spannungsversorgung von RfZ oder APZ ZLSM 2CPX054406R9999
Energiemonitoring
e~ Artikel Typ Bestellnummer
i Energiezdhler einphasig, direktmessend bis 40 A, Verbrauch und D11 15-M 40 MODBUS 2CMA241665R1000
Erzeugung, Modbus RTU
Energiezdhler dreiphasig, direktmessend bis 65 A, Verbrauch und D13 15-M 65 MODBUS 2CMA241765R1000
D13 15-M 65 SCU200...
MODBUS Erzeugung, Modbus RTU
Energiezdhler dreiphasig, Wandlermessung, Verbrauch, Modbus RTU B24 112-100 2CMA100178R1000
InSite Steuereinheit flr Energiemonitoring, Webserver, LAN SCU200 2CCG001158R0001

InSite Steuereinheit fir Energiemonitoring, Webserver, LAN + WLAN SCU200-W 2CCG001157R0001
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BASISSORTIMENT - HIGHLIGHTS FUR DIE MODERNE ELEKTROINSTALLATION

System pro M compact® Reiheneinbaugerate
Modulare Installationsgerate, Installationschitze

Beschreibung Typ Bestellnummer
Energieeffiziente Beleuchtungssteuerung
Analoge Tageszeitschaltuhr, 1S, 16 A, AD1INO-15m 2CSM222471R1000
Digitale Wochenschaltuhr, 1 Kanal, mit Bluetooth-Schnittstelle DwW1 2CSM222531R1000
Digitale Wochenschaltuhr, 2 Kandle, mit Bluetooth-Schnittstelle DW2 2CSM222521R1000
Digitale Wochenuhr mit Dammerungsschalter, 1 Kanal,
mit Bluetooth-Schnittstelle DWTL1 2CSM222491R1000
Digitale Jahresuhr, 2 Kanadle, mit Bluetooth-Schnittstelle DY365 2CSM221201R1000
Kanalerweiterung fir Jahresuhr DY365, 2 Kandle DY365 2 CE 2CSM221191R1000
Treppenlicht-Zeitschalter 1 S, 16 A, 1...7 min E232-230 2CDE110000R0501
Treppenlicht-Zeitschalter 1 S, 16 A, 0,5...20 min E232E-230N 2CDE110003R0511
Zeitschalter, 10 Funktionen E232E-230MULTI10 2CDE110013R0O511
Dammerungsschalter, 2-200 lux TL1 2CSM229921R1341
E290 Digitale Astro-Uhr, 1 Kanal, mit Bluetooth-Schnittstelle DWAL 2CSM222511R1000
5 Digitale Astro-Uhr, 2 Kandle, mit Bluetooth-Schnittstelle DWA2 2CSM222501R1000
) g | Elektronischer StromstoBschalter 16 A, 1 SchlieBer E260-16-10 2CCGO000981R0O001
- Elektronischer StromstoBschalter 16 A, 1 SchlieBer, Zentral EIN/AUS E260C-16-10 2CCGO000973R0O001
E.g Elektronischer StromstoBschalter 16 A, 2 SchlieBer E260-16-20 2CCG000972R0001
. B ; Elektronischer StromstoBschalter 16 A, 2 SchlieBer, Zentral EIN/AUS E260C-16-20 2CCG000974R0001
N’ J v ¢, StromstoBschalter, 16 A, 1S,230V AC E290-16-10/230 2TAZ312000R2011
<7 StromstoBschalter, 16 A, 2 S, 230V AC E290-16-20/230 2TAZ312000R2012
E260 T StromstoBschalter, 16 A, 1S, 12 V AC E290-16-10/12 2TAZ312000R2051
Installationsrelais, 16 A, 1 S, 230V AC E297-16-10/230 2TAZ311000R2011
Installationsrelais, 16 A, 2 S, 230V AC E297-16-20/230 2TAZ311000R2012
e
LK Y , %ag
T — T— Schaltgeréte
m ﬂ | Hauptschalter 63 A, dreipolig E463/3KB 2CCE160300R0131
. I Hauptschalter 63 A, dreipolig, sperrbar mit EVU-Schliissel E463/3SL 2CCE160301R0131
ere Ve Lasttrennschalter 63 A, dreipolig SD203/63 2CDD283101R0063
SD203 E4é3' . Lasttrennschalter 63 A, vierpolig SD204/63 2CDD284101R0063
e Ausschalter1S,16 A,9 mm E211-16-10 2CCA703000R0001
ﬁg ‘Ef‘i Ausschalter 15,16 A, 9 mm mit LED E211X-16-10 2CCA703100R0001
‘fsc 5 ‘g‘i“ | Ausschalter2 S, 16 A, 9 mm E211-16-20 2CCA703005R0001
k Wechselschalter 1 W, 16 A, 9 mm E213-16-001 2CCA703040R0001
Gruppenschalter 1 W, 16 A, 9 mm E214-16-101 2CCA703025R0001
Taster 15+10, 16 A, 9 mm E215-16-11B 2CCA703150R0001
Leuchtmelder einfach, rote LED, 9 mm E219-C 2CCA703401R0001
Leuchtmelder dreifach, rote LED, 9 mm E219-3C 2CCA703900R0001
Leuchtmelder dreifach, Ampel, 9 mm E219-3CDE 2CCA703902R0001
Sicherungs-Lasttrennschalter mit DO-Sicherungen
Lasttrennschalter fiir DO-Sicherungen, einpolig, 63 A ILTS-E1 2CDE101001R1901
Lasttrennschalter fir DO-Sicherungen, dreipolig, 63 A ILTS-E3 2CDE103001R1901
Sicherungshalter fir DO-Sicherungen, einpolig, 16 A 1SS 16/1 2CDE111001R1902
Sicherungshalter fir DO-Sicherungen, dreipolig, 16 A 1SS 16/3 2CDE113001R1902
Sicherungshalter fiir DO-Sicherungen, einpolig, 63 A 1SS 63/1 2CDE161001R1902
1SS ILTS-E Sicherungshalter fiir DO-Sicherungen, dreipolig, 63 A 1SS 63/3 2CDE163001R1902
;T ‘:q Installationsschiitze
B Installationsschiitz 16 A, 2 SchlieBer, 230V AC/DC ESB16-20N 1SBE111111R0620
=7 Installationsschiitz 20 A, 2 SchlieBer, 230V AC/DC ESB20-20N 1SBE121111R0620
_ Installationsschiitz 25 A, 4 SchlieBer, 230-240 V AC/DC ESB25-40N 1SAE231111R0640
3 EW Installationsschiitz 40 A, 4 SchlieBer, 230V AC/DC ESB40-40N 1SAE341111R0640
(= Installationsschiitz 63 A, 4 SchlieBer, 230V AC/DC ESB63-40N 1SAE351111R0640
ESB16 Installationsschiitz 100 A, 4 SchlieBer, 230V AC/DC ESB100-40N 1SAE661111R0640
L J
% -; Zubehor
‘ 0 SCHUKO-Steckdose, Montage auf Hutschiene M1175 2CSM210000R0721
. ] SCHUKO-Steckdose mit Deckel, Montage auf Hutschiene M1175-C 2CSM211000R0721
L) Klingeltrafo, 12 V AC, 8 VA TS8/12 2CSM228685R0812
ML175 Klingeltrafo, 4-8-12 V AC, 16 VA TS16/4-8-12 2CSM228625R0812
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BASISSORTIMENT - HIGHLIGHTS FUR DIE MODERNE ELEKTROINSTALLATION

System pro M compact® Zubehor

Installationsgerate

a - i - = il il
dj . Beschreibung E’ ,-,CE’ % Anbau Typ Bestellnummer g g g g g g §
o s s 5 £ a5 < <0
. 2 a c QL v ow
S2C-H10, S2C-HO1 -E “g’ N Q a
N
Hilfsschalter X - 1S Unten S2C-H10 2CDS200970R0032  x X X X
Hilfsschalter X - 106 Unten S2C-HO1 2CDS200970R0031  x X X X
Hilfsschalter X - 1w Rechts S2C-H6R 2CDS200912R0001 x x X X X X X
¢ Hilfsschalter - X 1S+10 Rechts S2C-H6-11R 2CDS200946R0001 x x X X X X
g Hilfsschalter - X 2S Rechts S2C-H6-20R 2CDS200946R0002 x x X X X X
@ Hilfsschalter - X 20 Rechts S2C-H6-02R 2CDS200946R0003 x x X X X X
. '_g Signalkontakt-/ - X 2W Rechts S3C-H-S/HG6R 2TAZ940070R0001 x Xx X X X X X
S2C-H6-... S2C-S/H6R D  Hilfsschalter
@ Signalkontakt-/ X - 1w Rechts S2C-S/H6R 2CDS200922R0001 x X X X X X X
Hilfsschalter
Kopplungsmodul/  x - 1w Rechts SCC-IH6R 2CDS200933R0002 X
Hilfskontakt
Arbeitsstromausldser Rechts
AC/DC12...110V S3C-Al 2CDS200982R0001 x x X X X X X
g AC 110...415V/DC 110...250 V S3C-A2 2CDS200982R0002 x x X X X X X
A Unterspannungsausléser ? Rechts
& AC/DC 24V S3C-UA 24 2CDS200985R0042 x x X X X
AC/DC48V S3C-UA 48 2CDS200985R0043 x x Xx X X
AC/DC 230V S3C-UA 230 2CDS200985R0045 x x X X X
D Fir S2C-... und S3C-... Kopplungsmodul/Hilfskontakt SCC-IH6R 2CDS200933R0002 notwendig.
2 Weitere Typen vorhanden.
Beschreibung Typ 1-phasig Bestellnummer Typ 3-phasig Bestellnummer
nicht ablingbar, 10 mm?
3 Automaten PS1/3 2CDL210001R1003 - -
P - 6 Automaten PS1/6 2CDL210001R1006 @ PS3/6 2CDL231001R1006
; | i 9 Automaten PS1/9 2CDL210001R1009  PS3/9 2CDL231001R1009
12 Automaten PS1/12 2CDL210001R1012  PS3/12 2CDL230001R1012
1 FI 4P + 6 Automaten - - PS3/10-FI 2CDL230002R1010
1 FI 4P + 8 Automaten - - PS3/12FI 2CDL230002R1012
ablangbar, 10 mm?
1 Meter (60 Pins) PS1/60 2CDL210001R1060  PS3/60 2CDL230001R1060
Endkappen PS-END O 2CDL200001R0004 PS-END 2CDL200001R0O001
nur FI/LS oder AFDD S-ARC1, 10 mm?
1 5 6 FI/LS PS2/12 2CDL220001R1012 PS4/12 NA 2CDL240213R1012
5 1 Meter (58 Pins) PS2/58 2CDL220001R1058 ' PS4/58 N 2CDL240101R1058
2 = _Endkappen PS-END 2CDL200001R0O001 PS-END 1 2CDL200001R0002
@  FI/LS mit 1-pol. LS *, 10 mm?
¥ 12Pins PS1/12 A 2CDL210010R1012 | PS3/12A 2CDL230010R1012
= - & 1 Meter (60 Pins) PS1/60 A 2CDL210010R1060 PS3/60 A 2CDL230010R1060
Ps3/12 8  Endkappen PS-END 0O 2CDL200001R0004 | PS-END 2CDL200001R0001
Fiir FI/LS DS301C, 10 mm?
24 Pins PSc1/24/10N 2CDL210331R1012 PSc3/24/10N 2CDL230331R1012
I. L L ,_ 1 Meter (120 Pins) PSc1/120/10N 2CDL210331R1060  PSc3/120/10N 2CDL230331R1060
] Endkappe, Beriihrungsschutzkappe PSc-END 2CDL200331R0003  BSKc 2CDL200331R0013
SZ-BSK 4-poligen FI mit 2-pol. AFDD S-ARC1, 10 mm?
12 Pins - - PS4/12NN 2CDL240102R1012
Endkappen - - PS-END 1 2CDL200001R0002
Phasenschienen, nur AFDD DS-ARC1
8 Pins, 12 TE (4x DS-ARC1) PS2/8/16 AFDD 2CDL220102R1608 - -
Endkappen PS-END 2CDL200001R0O001 - -
Beriuhrungsschutzkappen SZ-BSK 2CDL200001R0O011  SZ-BSK 2CDL200001R0011

» Am N-Pol des FI/LS muss der Pin der Phasenschiene ausgebrochen werden.

- - Technische Anderungen der Produkte sowie Anderungen im Inhalt dieses
Dokuments behalten wir uns jederzeit ohne Vorankindigung vor. Bei

ABB AG Kundenservice Bestellungen sind die jeweils vereinbarten Beschaffenheiten und Spezifi-
STOTZ-KONTAKT Tel.: +49 621 381-3000 kationen maBgebend.

R Die ABB AG Ubernimmt keinerlei Verantwortung fir eventuelle Fehler oder
E elheimer StraBe 82 elektr]ﬁZ]erung@de'abb'com Unvollstandigkeiten in diesem Dokument.

PP
69123 Heldelberg Wir behalten uns alle Rechte an diesem Dokument und den darin enthalte-
DEUTSCHLAND - nen Gegenstanden und Abbildungen vor. Vervielfaltigung, Bekanntgabe an
www.abb.de/stotzkontakt Dritte oder Verwertung seines Inhaltes —auch teilweise —ist ohne

. . vorherige schriftliche Zustimmung durch die ABB AG untersagt.
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