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DISCHARGED
SPRING OPEN

Bobina di chiusura YC-Sense - E1.3

Closing coil YC-Sense - E1.3

Einschaltspule YC-Sense - E1.3

Bobine de fermeture YC-Sense - E1.3

Bobina de cierre YC-Sense - E1.3

合闸线圈 YC-Sense - E1.3
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Questo dispositivo è protetto dal surriscaldamento causato da lanci troppo frequenti. In tale condizione l’attuatore 
si spegne temporaneamente; trascorso un adeguato periodo di raffreddamento, riprende quindi il normale
funzionamento. Il circuito di protezione si azzera quando il dispositivo rimane spento o in modalità di
mantenimento, per almeno 5 minuti.
This device is protected against overheating caused by excessively frequent start-ups. In these conditions, the 
actuator turns off temporarily; after a suitable cooling period it resumes normal operation. The protection circuit
is reset when the device remains off or in hold phase for at least 5 minutes.
Diese Einrichtung ist gegen Überhitzung geschützt, die durch zu häufige Einschaltungen verursacht wird. In dieser
Bedingung schaltet der Aktuator sich vorübergehend aus. Nach Ablauf einer angemessenen Abkühlungszeit nimmt 
er wieder seinen normalen Betrieb auf. Der Schutzstromkreis wird auf Null gestellt, wenn ùdie Einrichtung für
mindestens 5 Minuten ausgeschaltet wird oder in der Haltemodalität bleibt.
Ce dispositif est protégé contre la surchauffe provoquée par des lancements trop fréquents. Dans cette condition
l'actionneur s'éteint temporairement; après une période adéquate de refroidissement, il reprend à fonctionner
normalement. Le circuit de protection se remet a zéro quand le dispositif reste éteint ou en mode de maintien
pendant au moins 5 minutes.
Este dispositivo está protegido contra los arrranques demasiado frecuentes. En esta condición el actuador se
apaga temporáneamente; transcurrido un período de enfriamiento idóneo, retoma luego el funcionamiento normal.
El circuito de protección se pone a cero cuando el dispositivo queda apagado o en modalidad de mantenimiento
por al menos 5 minutos.

此装置具有针对启动次数过于频繁造成过热防护。在此类条件下，执行机构将暂时关闭；

在经过合适时间的冷却后将继续正常运行。当设备保持关闭或处于保持模式下至少5分钟时，将对保护电路进行重置。
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Il circuito di alimentazione deve essere dimensionato per una caduta di tensione massima del 30% rispetto alla 

tensione minima di taglia della bobina durante la fase di lancio.

The power supply circuit must be sized for a maximum voltage drop of 30% compared to the

minimum coil rating voltage during the launch phase.

Die Stromversorgungsschaltung muss so dimensioniert sein, dass der Spannungsabfall im Vergleich zur minimalen 

Spulennennspannung während der Anlaufphase maximal 30 % beträgt.

Le circuit d'alimentation doit être dimensionné pour une chute de tension maximale de 30 % par rapport à la 

tension nominale minimale de la bobine pendant la phase de lancement.

El circuito de potencia debe dimensionarse para una caída de voltaje máxima del 30 % del voltaje nominal mínimo 

de la bobina durante la fase de lanzamiento.

电源电路的容量必须设计成在启动阶段能够承受比线圈最小额定电压高出30%的最大电压降。
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3 Pin

8mmMax ∅ 3.3mm
Max ∅ 0.13" 0.31"

8mm
0.31"

Max ∅ 3.3mm

Max ∅ 0.13"

8mm
0.31"

Max ∅ 3.3mm
Max ∅ 0.13"

Max ∅ 3.3mm

Max ∅ 0.13"

8mm

0.31"

SOLID

FLEXIBLE

FLEXIBLE WITH FERRULE WITHOUT PLASTIC SLEEVE

FLEXIBLE WITH FERRULE WITH PLASTIC SLEEVEFLEXIBLE WITH FERRULE WITH PLASTIC SLEEVE

Un 24V...60V

16 AWG   14 AWG

1.5   2.5mm
2

Un 110V...250V

20 AWG   14 AWG

0.5   2.5mm
2

Un 380V...500V

20 AWG   14 AWG

0.5   2.5mm
2

SOLID

FLEXIBLE

FLEXIBLE WITH FERRULE 
WITHOUT PLASTIC SLEEVE

FLEXIBLE WITH FERRULE 
WITH PLASTIC SLEEVE

16 AWG   14 AWG

1.5   2.5mm
2

16 AWG   

  1.5mm
2

16 AWG   

  1.5mm
2

20 AWG   14 AWG

0.5   2.5mm
2

20 AWG   16 AWG

0.5   1.5mm
2

20 AWG   16 AWG

0.5   1.5mm
2

20 AWG   14 AWG

0.5   2.5mm
2

20 AWG   16 AWG

0.5   1.5mm
2

20 AWG   16 AWG

0.5   1.5mm
2
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Specifications subject to change without notice.
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Per visualizzare le pagine di configurazione/informazione da remoto, la Trip Unit deve essere
alimentata con alimentazione ausiliaria.
Per abilitare la bobina: 
Ekip Connect > Classic View > Sense Accessories configuration > Sense Accessories Function enable > Apply
Le bobine Sense acquistate separatamente dall'interruttore devono essere abilitate dopo l'installazione 
sull'interruttore, mediante apposito parametro disponibile nella configurazione da remoto. 
In caso di mancata abilitazione, non sarà possibile utilizzare le funzioni di diagnostica e l'attuazione da 
remoto delle bobine. 
Per maggiori informazioni consultare il manuale 1SDH002311A1001.

To view the configuration/info pages remotely, the Trip Unit must be energized by auxiliary 
power supply.
To enable the coil: 
Ekip Connect > Classic View > Sense Accessories configuration > Sense Accessories Function enable > Apply
Sense coils purchased separately from the circuit-breaker must be enabled after the circuit-breaker 
has been installed, using the dedicated parameter available in the remote configuration. 
The diagnostic and actuation functions of the coils cannot be used remotely unless the coils have been
enabled. 
Consult manual  for further details.1SDH002311A1002 

Um die Konfigurations-/Informationsseiten aus der Ferne anzeigen zu können, muss die Trip Unit 
mit Hilfsspannung versorgt werden.
Um die Spule zu aktivieren: 
Ekip Connect > Classic View > Sense Accessories configuration > Sense Accessories Function enable > Apply
Separat vom Leistungsschalter erworbene Sense-Spulen müssen nach der Installation am 
Leistungsschalter mit einem speziellen Parameter in der Fernkonfiguration aktiviert werden. 
Wenn sie nicht aktiviert werden, können die Diagnosefunktionen und die Fernbetätigung der Spulen 
nicht genutzt werden.
Nähere Informationen finden Sie im Handbuch 1SDH002311A1003.

Pour visualiser les pages de configuration/information à distance, la Trip Unit doit être alimentée par 
une alimentation auxiliaire.
Pour activer la bobine : 
Ekip Connect > Classic View > Sense Accessories configuration > Sense Accessories Function enable > Apply
Les bobines Sense achetées séparément du disjoncteur doivent être activées après l'installation sur le 
disjoncteur, au moyen d'un paramètre spécial disponible dans la configuration à distance. En cas de 
non activation, il ne sera pas possible d'utiliser les fonctions de diagnostic et d'actionnement à 
distance des bobines.
Pour plus d’informations consulter le manuel d’ 1SDH002311A1004.

Para ver las páginas de configuración/información a distancia, el relé de protección debe estar 
alimentado con energía auxiliar.
Para activar la bobina:  
Ekip Connect > Classic View > Sense Accessories configuration > Sense Accessories Function enable > Apply
Las bobinas Sense adquiridas por separado deben habilitarse después de su instalación en el 
interruptor, mediante un parámetro especial disponible en la configuración remota. Si no se las 
habilita, no será posible utilizar las funciones de diagnóstico y actuación remota de las bobinas.
Para más informaciones consulte el manual  5.1SDH002311A100

若要远程查看配置/信息页面，脱扣单元需通过辅助电源供电。
启用线圈的方法： 
Ekip Connect > Classic View > Sense Accessories configuration > Sense Accessories Function enable > Apply
单独购买并安装于断路器上的Sense线圈，需在安装完成后通过远程配置界面中的相应参数进行启用。
若未完成启用，将无法使用线圈的诊断功能及远程操作功能。
如需了解更多信息，请参阅手册 1SDH002311A1006. 

es

zh

de

fr

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=1SDH002309A1553&Action=Launch
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