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Eficiencia energética

Usos principales de la energia en un edificio terciario

© 2026 ABB. All rights reserved.
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https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-efficiency/energy-efficient-buildings/energy-performance-buildings-directive_en

Requerimientos en materia de sostenibilidad
Certificaciones en relacion a los sistemas de gestion energética de Edificios

Fijar
objetivo
ISO 50001 |EC 60364-8-1 T —
ENERGY MANAGEMENT === — =
Verificar Medir
resultado(r 2l monitorizar
CERTIFIED SILVER GOLD PLATINIUM /
40-49 POINTS 50-59 POINTS 60-79 POINTS 80+ POINTS .
Aplicar

medida EE
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Certificados de Ahorro Energético (CAEs)
TER50 - Sistema de Automatizacion y control para Edificios (BACS/BMS)

2OE BOLETIN OFICIAL DEL ESTADO 5

Pasos Agente responsable

TER050: Sistema de automatizacién y control para

i | edificios del sector terciario (BACS")
e Implementacién sistema BACS/BMS Cliente final

(a través del Instalador/Integrador)

1. AMBITO DE APLICACION

Oferta compra CAE Sujeto Obligado/Delegado al
Cliente Final

centros culturales y otros edificios de uso si
El sistema de automatizacion integrard como maximo los siguientes servicios

calefaccion, agua caliente sanitaria (ACS), refrigeracion y/o iluminacion. .
Firma contrato

2. REQUISITOS

Esta ficha no establece requisitos especificos, lo que en ningln caso exonera del

cumplimiento de los requisitos de obligado cumplimiento. Los servicios cuya
regulacion y control sean objeto de mejora deberan haber obtenido, al menos, una
clase minima de eficiencia energética B de acuerdo con la norma UNE EN 1SO
52120-1:2022

Verificacién ahorros Sujeto Obligado/Delegado
Validacién documental

3. CALCULO DEL AHORRO DE ENERGIA

—W)—m)—

Emisidn y pago del CAE Sujeto Obligado/Delegado al
Cliente Final

A\ IR IR
© 2026 ABB. All rights reserved. Slide 9 mRpw



Certificados de Ahorro Energético (CAEs)
TER50 - Sistema de Automatizacion y control para Edificios (BACS/BMS)

Formula para el calculo del CAE

AEtoTaL = Fp -(AEc + AEacs + AER + AE )

i E 28 2%

Ahorro potencial Calefaccion ACS Refrigeracion lluminacion

calculado Hasta un 500/0 Hasta un 60% Hasta un 30% Hasta un 35%

A\ IR IR
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Electrification Smart Buildings division global portfolio
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Edificios seguros, inteligentes y sostenibles
Concepto Building Automation

Maccius ©BACHet

T
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Ecosistema completo de tecnologias y herramientas A ‘ "o
modulares y basadas en estandares, que cubren desde el =

control de campo hasta la integracion y supervision de @
sistemas técnicos del edificio. % 2ol

Estas deben asegurar la mdxima seguridad y confort del
usuario a la vez que optimizar el consumo energéticoy la
eficiencia energética de la instalacion. U

A\ IR IR
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Solucion completa para el edificio inteligente del manana

Tecnologia multi protocolo y plataforma digital interoperable

e
T

Plataforma loT

Software local

S

Edge Gateways

Red IP del edificio

Sensoresy
actuadores
conectados

e %”&o%
. - : o
ABB Ability™ BuildingPro Suites E
paweredby €liONa

Cloud 3eros

Energy & Sustainability | Experiencia usuario & IAQ | Mantenimiento
predictivo | Analitica de usos | Integracidn con la red eléctrica

T

1

1
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ABB Ability™ '

BuildingPro Vision !

Supervisién, control y |
automatizacién BMS ' BMS 3eros

1

J |
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ABB Ability™ BuildingPro Edge
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KNX i KNX i KNX i “‘mﬂw i *odbus i *odbus
oy =
Control iluminacién, Control salas y Control y automatizacién HVAC Consumo energético PV/EV/UPS
persianas, presencia habitaciones
Building Automation Energy Generation, Protection and Distribution
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Solucion completa para el edificio inteligente del manana

ABB Ability™ BuildingPro Edge como servidor BACnet®
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Sensoresy
actuadores Control iluminacién, Control salas y Control y automatizacién HVAC Consumo energético PV/EV/UPS
conectados persianas, presencia habitaciones

Building Automation
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Solucion completa Building Automation de ABB
Arquitecturas conceptuales — Edificio pequeno

11

Edificio Terciario — Pequeno
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Solucion completa Building Automation de ABB
Arquitecturas conceptuales — Edificio mediano

ST

Edificio Terciario — Mediano

“| ABB Ability™ =
BuildingPro Vision

)
3rd party SW
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Solucion completa Building Automation de ABB
Arquitecturas conceptuales — Gran terciario multisite

Vol

© Gran Terciario — Arquitectura multisite

IP Network

:\g __ Restapl Q ______

3rd party apps

ABB Ability™
BuildingPro Vision

J—_

linthathal
==

BuildingPro Portal

L )
3rd party SW

Eegl—

#BACne!
#Wodbus

ﬁ Edificio 1
Hr .~ ABB Ability™

"] -1'7’ Building Edge L

o [He B ®

Power & Energy Distribution
KNX & HVAC Building Automation
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Solucion ABB Ability™ BuildingPro para la gestion integral del edificio
Arguitectura BMS completa

BuildingPro Portal ! Ability™ BuildingPro openBOS® API
Gestidn remota de BER -'T-', = Vision - Cloud o openBOS as a Service
BuildingPro Edge, Usuarios, S © L1 Acceso remoto al BMS S

“— | licencias, back-ups, etc
=

Aplicacion Cloud de
3eros
Servicio autentificado

. o e A = z = = e e
{288 Anility ™)

ABB Ability™ BuildingPro Vision

Plataforma de supervisién y control BMS para el
operador del edificio

W“IM“ “ul ABB Ability™ BuildingPro Edge

— % = = ° powered by openBOS®
Q n cif Je o

BuildingPro Editor

Entorno para el Integrador: Ethernet I RS-485

* Configuracién de BuildingPro Edge BACnet IP Modbus TCP/IP Modbus RTU / ;_
* Creacién de espacios, dispositivos, BACnet MSTP i
activos con plantillas replicables

faasee)
+ Configuracién de vistas y pantallas, = ' @ ' — .
= 4 & @@= =
alarmas, controles, automatizaciones § (( )) 2 I;
Control HVAC Sensores loT  Medida energética Automatizacién Medida energética o L..,.
LoRa eléctrica control HVAC Cm

© 2026 ABB. All rights reserved. Slide 22

~ BuildingPro Edge Large

50,000 puntos

BuildingPro Edge
Medium

10,000 puntos

BuildingPro Edge Small
2500 puntos

AL HR HR
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Solucion ABB Ability™ BuildingPro para la gestion integral del edificio
Interfaz grafica para el operador

e
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Level1

ABB Ability BuildingPro  Locations  Assets  Dashboards
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Fancoil (4) Details
OFFICE 4 D@ o
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Fancoil (5) Details
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auto

20:

Dashboards

"‘““ ABB Ability BuildingPro  Locations  Assets
&« % Office L1t
Commands

0@ ®®

+ Usage: Office
+ Quantity of floors: 3
+ People: undefined

Building A

Corridor (4)

> I office12.3(5)

> Office L2 5
office 2.7
office L2 2

office 2.1

“I“‘ ABB Ability BulldingPro  Locations  Assets  Dashboards 20
Navigation Floors Space tyoes v Space names Preview

Ground flsor > Meeting Room (2) > Office 2.6

Loz tehen 1 > omeizs

© 2026 ABB. All rights reserved.
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Solucion ABB Ability™ BuildingPro para la gestion integral del edificio
BuildingPro Vision

Interfaz predefinida
* Misma interfaz para todos los edificios
» Facil de programary poner en marcha

Toda la estructura del Sistema y la navegacién se AIE  assabiity BuidingPro  Locations  Assets  Dashboards AQ:
configuran automaticamente en base a los pardmetros b
dados. - o i
Building A Building operation summary
» Pagina del edificio (Pagina de inicio) Office 1450 m? Max occupancy: 48 people
e o . . NAME SPACES ISSUES SCHEDULES
o Datos generales del edificio, superficie, Building Information
E OCUpaCién, u bicacién, etC. :::ar::::: 22:0 International Dr, 48008, United States G sor is [ ] Z;;lNﬁarfr;:tmns /6
E 1l o Resumen operativo por planta: averias activas, . = /e AR
horarios operativos, etc. Levelt v 0/7 Notifications I =/5
o Listado de alarmas mas recientes Level2 5 i LS ore
o Listado de horarios configurados
o Listado de tendencias configuradas
* Grafico de planta
o Grafico animado de planta con vistas
o Listado de alarmas mas recientes en la planta
o Listado de horarios configurados en la planta
o Listado de tendencias configuradas en la planta
+ Grafico de habitacién v Issues (18)
o Grafico animado T . . -
. . DATE & TIME SEVERITY STRUCTURE SPACE ASSET DESCRIPTION TYPE ACTIVE VALUE ACK
% o Paneles de control en vivo con vistas
o Listado de a|armas més rec-‘lentes en |a estancia 4/2/25, 1:00:01 PM ]4-Urgent Level 2 Office L2_4 Fancoil (7) Fan Motor Fault Alarm No 30 %
o L]Stado de horar]os conf]gurados en |a eStanC1a 3/17/25, 4:18:18 PM 3-High Ground floor Boardroom Ground Multi-sensor (3) CO2 in Boardroo... Alarm Yes 760 ppm
o Listado de tendencias configuradas en la estancia
3/17/25, 4:18:18 PM 3-High Ground floor Boardroom Ground Multi-sensor (4) CO2 in Boardroo... Alarm Yes 760 ppm

* Grafico de elementos

o GraﬁCO an.imado 3/13/25, 6:25:02 PM 4 - Urgent Level 1 OfficeL1_4 Fancoil (6) The Set Point - H... Alarm No 16°C
Paneles de control en vivo con vistas

Listado de alarmas mas recientes del elemento

Listado de horarios configurados relacionados

Listado de tendencias configuradas relacionadas

LG

G-

Ay

O O O O

© 2026 ABB. All rights reserved. Slide 24




Solucion ABB Ability™ BuildingPro para la gestion integral del edificio

Graficos de plantay vistas

Plantas

Vistas por cada tipo de aplicacion

Un plano/grafico por planta (planta, cubierta, sétano, parking, etc.)

Animaciones dinamicas

* Animaciones personalizadas por el usuario

* Recursos: los iconos cambian segun las reglas definidas por el usuario

» Espacios: el color de fondo y el borde cambian segun reglas definidas por el
usuario

Paneles de control

* Pulsando sobre cada espacio o elemento de control

* Permiten mostrar una tabla con una lista de puntos definida por el usuario

* Permiten controlar y supervisar variables

ABB s iocatrs  ases Dasrosercs L Q:

OFFICE’ \ : )

© 2026 ABB. All rights reserved. Slide 25

Un mismo plano puede tener diferentes vistas

* Unavista esta compuesta por un conjunto de activos y espacios que se
muestran/ocultan

« Dependiendo de la vista aplicada, se adapta la exposicién de los planos

Orientado a casos de uso y filtrado por organizacion

* Las perspectivas permiten adaptar la pantalla a casos de uso particulares,
por ejemplo, niveles de CO2, presencia, climatizacién, etc.

» Las perspectivas estan disponibles para cada organizacién y sus cuentas
de usuario asociadas. Por lo que el filtrado permite adaptar la experiencia

del usuario segun su perfil.
ol /|| I
| S—
\\‘-\-

ROOM

.0 o
| Heating
@ *

Static Genesra Lighting

D




Solucion ABB Ability™ BuildingPro para la gestion integral del edificio
Gestion energética

Entorno dedicado para la gestion de consumos de energia
* Hasta 4 niveles de sub-medicién
* Los valores se guardan hasta 5 afios con una granularidad de 1 hora 'y 6 meses con 10 minutos

0917 I
078

Facil nfigurar 18k
acil de configurar 5 aaddiGAGAAR0AEEA
* Soporta hasta 12 energias diferentes, en consumo y produccién ) v

wla
g Electricity @ Gas O water ("I-I\) Steam ',9: Photovoltaic Flow ﬁ}"_\, Thermal Energy
-y et e o vexr soen Dy rafrou

+ Defina el(los) medidor(es) principal(es) y los posibles sub-medidores
* iMapea los puntosy listo! Funciona con cualquier medidor de campo, no solo con ABB

Facil de entender
* Los dashboards se configuran automaticamente en base a la arquitectura de medidores hecha
* Navedgacidn a través de dispositivos o localizaciones (Edificio, planta, despacho, etc...)

Locations sk Hierarchy
* Rangos predefinidos: Ao, Mes, Dia, Media hora g
* Rangos personalizados para mayor detalle a8 ==l ! BE BE 88 []al BE (== == 28 B8 BB
Comparacion, objetivos y exportacion
+ Define objetivos de consumo (anuales y mensuales) @ Active Net Enargy Total @ Frequency @ Power Factor

Main Bullding (12 hours)

* Compara un ano con el ano anterior (mensual y diario)
* Funcidn sencilla de exportaciéon a CSV

50Hz 0.81

Otros datos de interés
* Otros datos (ex. voltaje, corrientes...) puede monitorizarse en directo y con tendencias

A\ IR IR
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Solucion ABB Ability™ BuildingPro para la gestion integral del edificio

Dashboards personalizables con widgets

Dashboards

Acceso

* Acceso directo desde el menu principal

Dashboard editor

» Cuadricula que permite posicionamiento dindmico, redimensionamiento y

movimiento de widgets

* Hasta 10 dashboards por proyecto

* Funcidn Editar, eliminar, duplicar o renombrar dashboards

* La edicidn estd limitada por un permiso concedido por la organizaciény los

roles de usuario

© 2026 ABB. All rights reserved.

ABR  seesiiey sviinger a0
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Tipos de Widget
¢ Tendencias, horarios, monitorizacion
* Nuevos widgets: iFrame, tablas de estado, medidor, valor directo, estados

con “smiles”

Colocar y configurar widgets

Anade uno o varios widgets al panel deseado

Configura el contenido para que se muestre/controle en el widget —
independiente de la tecnologia, solo navega por la estructura, espacios,
activos y puntos.

20

B DR R R R Gl T — o

changsvalue

Comfort Heating o ®

@ Rain Love: @windowcontact T @ vearly Rain Leve

G oo Closed =




Solucion ABB Ability™ BuildingPro para la gestion integral del edificio
Motor |6gico embebido

- Secuencias avanzadas y comunicacion entre buses de campo - Un
evento en KNX puede desencadenar una actuacién en BACnety/o
Modbus, sin necesidad de pasarelas ni convertidores de protocolo.

- Programacion de légicas mediante editor intuitivo con
programacion orientada a flujos — empieza a desarrollar [6gicas sin
necesidad de formaciones especificas.

- Ejecucion de logicas en el propio Edge - Utiliza el dispositivo no solo
como herramienta de visualizacidn, también como modulo Iégico que
ejecuta secuencias que coordinan eventos y acciones que se
producen el los buses de campo.

- Automatizaciones, calculos y gestion de datos apoyadas en puntos
internos

- Programacion online — Sin compilacién, ni descarga del proyecto, ni
despliegue posterior. Programa, guarda y el cddigo ya esta en
ejecucion

- Sin herramientas de ingenieria — Editor embebido en el propio
dispositivo

A\ IR IR
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Solucion ABB Ability™ BuildingPro para la gestion integral del edificio
Seleccion de codigos para la solucion BMS

1. Selecciona el
hardware

Incluye licencia
demo 10 puntos

2. Selecciona
Hcencia de
puntos

Pago unico

Licencia de puntos
que habilita la funcion
BACnet Server

© 2026 ABB. All rights reserved.

T

o rdmrersi< B

SMALL MEDIUM

4

| 2s0 | | 250 |

| s00 | | 500 |

1000 | |w1o00| | 1000
| 2500 | | 2.500 |
| 5.000 | | 5.000 |
| 7500 | | 7500 |
|10000|  [10.000|

On-prems HARDWARE e On-prems SOFTWARE s
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3. Aplicacidn e
BMS opcional BuildingPro VISION

Pago unico

Licencia opcional que
habilita la aplicacion
BuildingPro Vision para
el operador del edificio

4. Acceso Cloud
opcional

Pago recurrente anual
Licencia opcional para
incorporar la
conectividad con el
Cloud

BuildingPro PORTAL

ul
o
o

=
o
o
o
S
S

1.000
2.500
5.000
7.500
10.000
25.000
50.000

Cloud SOFTWARE




Solucion ABB Ability™ BuildingPro para la gestion integral del edificio

Seleccion de codigos para la solucion BMS

Hardware BuildingPro Edge

2CQG270101R1011 BEM/D.220.128 BuildingPro Edge Mediano Y04 BMS — Hardware

2CQG270102R1011 BEL/S.220.512 BuildingPro Edge Large Y04 BMS — Hardware

Licencia software de puntos

2CQG273701S3011 openBOS-CAP-250 BuildingPro - openBOS capacidad 250 pts Y04 BMS - Software Licencias BMS
2CQG273702S3011 openBOS-CAP-500 BuildingPro - openBOS capacidad 500 pts Y04 BMS - Software Licencias BMS
2CQG273703S53011 openBOS-CAP-1K BuildingPro - openBOS capacidad 1k pts Y04 BMS - Software Licencias BMS
2CQG273704S3011 openBOS-CAP-2K5 BuildingPro - openBOS capacidad 2k5 pts Y04 BMS - Software Licencias BMS
2CQG27370553011 openBOS-CAP-5K BuildingPro - openBOS capacidad 5k pts Y04 BMS - Software Licencias BMS
2CQG273706S3011 openBOS-CAP-7K5 BuildingPro - openBOS capacidad 7k5 pts Y04 BMS - Software Licencias BMS
2CQG273707S3011 openBOS-CAP-10K BuildingPro - openBOS capacidad 10k pts Y04 BMS - Software Licencias BMS
2CQG27370853011 openBOS-CAP-25K BuildingPro - openBOS capacidad 25k pts Y04 BMS - Software Licencias BMS
2CQG273709S3011 openBOS-CAP-50K BuildingPro - openBOS capacidad 50k pts Y04 BMS - Software Licencias BMS
2CQG273710S3011 openBOS-CAP-100K BuildingPro - openBOS capacidad 100k pts Y04 BMS - Software Licencias BMS
Licencia software BMS opcional

2CQG27371153011 BPro-VISION BuildingPro Vision Y04 BMS - Software Licencias BMS
Suscripcién anual acceso Cloud opcional

2CQG27371253011 BPro-CLOUD-500 BuildingPro Portal 500 pts 1afo Cloud Y04 BMS - Software Licencias BMS Cloud
2CQG27371353011 BPro-CLOUD-1K BuildingPro Portal 1k pts lafio Cloud Y04 BMS - Software Licencias BMS Cloud
2CQG273714S3011 BPro-CLOUD-2K5 BuildingPro Portal 2k5 pts 1afno Cloud Y04 BMS - Software Licencias BMS Cloud
2CQG27371553011 BPro-CLOUD-5K BuildingPro Portal 5k pts 1afio Cloud Y04 BMS - Software Licencias BMS Cloud
2CQG273716S3011 BPro-CLOUD-10K BuildingPro Portal 10k pts lafo Cloud Y04 BMS - Software Licencias BMS Cloud
2CQG273717S3011 BPro-CLOUD-25K BuildingPro Portal 25k pts 1ano Cloud Y04 BMS - Software Licencias BMS Cloud
2CQG273718S3011 BPro-CLOUD-50K BuildingPro Portal 50k pts lano Cloud Y04 BMS — Software Licencias BMS Cloud
2CQG273719S3011 BPro-CLOUD-100K BuildingPro Portal 100k pts lafno Cloud Y04 BMS — Software Licencias BMS Cloud
2CQG273720S3011 oBaaS-CLOUD BuildingPro - openBOS API lafo Cloud Y04 BMS - Software Licencias BMS Cloud

© 2026 ABB. All rights reserved.
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Solucion completa para el edificio inteligente del manana
Tecnologia multi protocolo y plataforma digital interoperable

Red IP del edificio < 4 T rrrTrri Tt T & &
1 1 ! . i

[ S
n i
]
- p—
TH K

Sensoresy -

actuadores @l y automatizacion HVAC u
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Building Automation A B B Cyl on ® Energy Generation, Protection and Distribution
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Control y automatizacion HVAC
Elementos principales de un sistema HVAC en un edificio

- Salas de producciony distribucion de agua
- Climatizadores (UTAS)
- Unidades terminales

* Fancoils

« VAV
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Control y automatizacion HVAC
Salas de produccion y distribucion de agua

Equipos a controlar

Procesos de control

Enfriadoras (condensacién por aire o por agua)

Torres de refrigeracién
Bombas de calor (condensacién por aire o por agua, con circuito de

. 3 S
recuperacion) S \%‘

Bombas hidraulicas
Valvulas (T/N o proporcionales)
Sensores (temperatura, presion, flujo, etc...)

Regulacidn del caudal de suministro en base a la demanda de la 3
instalacién

Gestion de etapas de produccidon. (Arranque y paro de equiposy
cambios de ciclo 1/V)
Lazos de regulacién de temperatura

Gestidon de horas de funcionamiento y averias en equipos.

Lectura de consumos

A
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Control y automatizacion HVAC
Salas de produccion y distribucion de agua
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Control y automatizacion HVAC
Climatizadoras (UTAS)

Equipos a controlar:

Procesos de control:

Ventiladores (impulsidény retorno)

Baterias (calefaccidon y enfriamiento)
Humidificador

Recuperador (si es entalpico)

Filtros

Compuertas de aire

Sensores (temperatura, presidon, humedad, etc...)

Regulacién del caudal de suministro en base a la demanda de la instalacidn (Si sistema VAV).
Regulacién de compuertas de aire, gestion de free-cooling, free-heating, renovacién de aire, etc.
Lazos de regulacién de temperatura

Lazos de regulacién de humedad (humectacidon y deshumectacion)

Lazos de regulacidon de presiones y caudales de aporte.

Gestidon de horas de funcionamiento y averias en equipos.

A\ IR IR
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Control y automatizacion HVAC

Portfo

Controladores de planta

Controladores para Sistemas
Volumen Aire Variable (VAV)

i0 ABB Cylon®

CBX Series

FLX Series

FLXeon FBXi Series

CBV Series
FBVi Series

CBX 8RS8 (-H)

FLX-4R4 (-H), FLX-8R8 (-H),

FLX-16DlI, FLX-PS24

FBXi-X256, FBXi-8R8 (-H)
FBXi-X48

CBV-2U4-3T/-N
FBVi-2U4-3T
FBVi-2U4-4T

Controladores para unidades
terminales

CBT Series
FBTi (part of the FLXeon Line)

CBT-3T6-5R

CBT-4T4-2U1R
FBTi-6T1-1U1R
FBTi-7T7-1U1R

Sensores y pantallas

© 2026 ABB. All rights reserved. Slide 37

Intelligent Room Sensors

eXplore Series

FusionAir Smart Sensor
CBT-STAT (Room Sensor)
UCU Room Display

Bluetooth



Control y automatizacion HVAC
Climatizadores UTAs
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Control y automatizacion HVAC
Portfolio ABB Cylon®

[

- Controladores para Sistemas CBV Series (Fzs\\;- 22%423;}/ N
* Volumen Aire Variable (VAV) FBVi Series telJae :
. FBVi-2U4-4T .
: , . CBT-3T6-5R ry— :
= Controladores para unidades CBT Series CBT-4T4-2U1R ER - .
* terminales FBTi (part of the FLXeon Line) FBTi-6T1-1U1R 5 m :
: FBTi-7T7-1U1R o :

A\ IR IR
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Control y automatizacion HVAC
Unidades terminales (Fancoils)

Equipos a controlar: Building A-Floor1-TSG Area-FCU4
* Ventilador (@ | 275
* Baterias (calefacciéon y/o enfriamiento) _

Filtro
 Compuerta de aire exterior

Sensores (temperatura, humedad, calidad de aire)

Procesos de control:

* Regulacién de la compuerta de aire en base a las 510 A& e
necesidades de renovacién de aire (CO2, VOCQ). = ' '

» Lazos de regulacion de temperatura
* Gestidon de horas de funcionamiento y averias en equipos.

A
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Control y automatizacion HVAC
Unidades terminales (Fancoils)

Valvula

= Building A-Floor1-TSG Area-FCU4
BACnet/IP ambiente @ Flujo agua
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Control y automatizacion HVAC
Portfolio ABB Cylon®

Sensores y pantallas Intelligent Room Sensors FusionAir Smart Sensor

. CBT-STAT (Room Sensor)

UCU Room Display

eXplore Series —

A\ IR IR
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Control y automatizacion HVAC

Sensor ambiente FusionAir® Smart Sensor

FusionAir®
®

N WL

o

Indicador del
estado de la sala
y alertas

—®

Integracién
plug&play

© 2026 ABB. All rights reserved.
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Condiciones éptimas de
confort, seguridad y
productividad

Interfaz intuitiva y sin
necesidad de contacto

e &

Instalacién y puesta en
marcha rdpiday
sencilla

Solucién flexible y
econdmica
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https://new.abb.com/low-voltage/products/building-automation/product-range/abb-cylon/products-and-downloads/highlights/abb-fusionair-smart-sensor

Control y automatizacion HVAC
eXplore — Pantalla tactil capacitiva

Pantalla tactil a color multitactil
de alta resolucidn

La pantalla interactida con los
parametros operativos de toda
una instalacion.

La pantalla se conecta con un
solo controlador FBX o CBX a
través de la aplicacién
SiteGuide.
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AC-1 Kitchen %t Room Temp

AC-2 Serving E"ft F;':'mm Temp

AC-3 Dining Set Room Temp

Change all

Resolucién Full HD. Disponibles en 7” (C-7) o 10” (C-10).

Permite a los usuarios acceder,
ver e interactuar de forma
segura con los parametros
operativos de toda una
instalacién o con un solo
controlador

Hace que la gestién de los
equipos de climatizacidén
conectados sea intuitivay
sencilla



Control y automatizacion HVAC
Seleccion de codigos para la solucion de control HVAC

Cédigo pedido Cddigo tipo Descripcion GTV Tipologia

Controladores HVAC de planta

2CQG201003R1021 1M100100 CBX-8R8 B-AAC: 16 I/0 40 pts. Modbus YO1 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores de planta
2CQG201004R1021 1M100102 CBX-8R8-H B-AAC+HOA: 16 1/0 40 p. Modbus Y01 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores de planta
2CQG201014R1021 1M102110 FBXi-X256 IP B-BC + 640 Modbus Points Y01 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores de planta
2CQG201018R1021 1M102111 FBXi-X48 IP B-BC + 320 puntos Modbus YO1 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores de planta
2CQG201028R1011 1M102112 FBXi-8R8-X96 16 E/S + 450 pts Modbus Y01 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores de planta
2CQG201029R1011 1M102113 FBXi-8R8-H-X96 16 E/S + 450 pts Modbus YO1 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores de planta

Mddulos de expansion

2CQG200703R1021 1M101110 FLX-16DI mddulo E/S para FBXi, CBXi, CBX Y01 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Mddulos de expansidn
2CQG200704R1021 1M101106 FLX-4R4 modulo E/S para FBXi, CBXi, CBX Y01 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Mddulos de expansidén
2CQG200705R1021 1M101108 FLX-4R4-H mod. E/S para FBXi, CBXi, CBX YO1 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Mddulos de expansidén
2CQG200706R1021 1M101100 FLX-8R8 modulo E/S para FBXi, CBXi, CBX YO1 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Mddulos de expansidén
2CQG200707R1021 1M101102 FLX-8R8-H maod. E/S para FBXi, CBXi, CBX Y01 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Mddulos de expansidén
2CQG205601R1021 1M101111 FLX-PS24 20V DC Fuente Alimentacion Y01 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Mddulos de expansién
2CQG205801R1021 1SONT104 FLX-RMC Extension para bus FLX /0 YO1 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Mddulos de expansidén
2CQG206001R1021 1SONT101 FLX-BUS-INT FLX interconexién modulo YO1 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Mddulos de expansidn
2CQG206002R1021 1SONT102 FLX-BUS-TERM FLX terminacion de bus YO1 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Mddulos de expansidn
Controladores de unidad terminal

2CQG201015R1021 1M710101 FBVi-2U4-4T-IMP IP B-BC: VAV 10 I/O+ACT Y01 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores unidades terminales
2CQG201016R1021 1M710121 FBVi-2U4-4T-SI IP B-BC: VAV 10 I/O+ACT YO1 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores unidades terminales
2CQG201022R1011 1M820000 FBTi-7T7-1U1R IP B-BC:16 E/S Unitario YO1 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores unidades terminales
2CQG201023R1011 1M820002 FBTi-6T1-1U1R IP B-BC:9 E/S Unitario Y01 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores unidades terminales
2CQG201308R1021 1M610105 CBT-4T4-2U1R B-AAC RTU control: 11 E/S Y01 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores unidades terminales
2CQG201309R1021 1M810120 CBT-3T6-5R B-AAC No Strategy 14 E/S Y01 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores unidades terminales
2CQG201512R0021 1M710117 CBV-2U4-3T-N-SI B-AAC VAV no act (Sl) Y01 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores unidades terminales
2CQG201513R0021 1M710115 CBV-2U4-3T-SI B-AAC VAVincl act (Sl) YO1 HVAC - Controladores Cylon FLXeon Controladores unidades terminales
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Control y automatizacion HVAC
Seleccion de codigos para la solucion de control HVAC

Elementos de campo

2CQG505101R2021 1S9SW100 AGS54 NTC10k Sensor temperatura exterior Y03 HVAC - Elementos de campo

2CQG505103R2021 1S9SW102 AKF1013507 NTC10k sensor temp. conducto Y03 HVAC - Elementos de campo

2CQG505104R2021 1S9SW104 AKF1019207 NTC10k sensor temo. inmersion Y03 HVAC - Elementos de campo

2CQG505106R2021 1S9SW108 AKF106207 NTC10k sensor temo. Inmersion Y03 HVAC - Elementos de campo

2CQG505112R2021 1S9SW138 VFG54 NTC10k sensor temp. contacto Y03 HVAC - Elementos de campo

2CQG505113R2021 1S9SW140 WRF04 NTC10k sensor temp. habitacién Y03 HVAC - Elementos de campo

2CQG505114R2021 1S9SwW142 WRFO04P NTC10k Room Temp sensor Y03 HVAC - Elementos de campo

2CQG505201R2021 1S9SL302 SR04 sensor temp. wireless/solar Y03 HVAC - Elementos de campo

2CQG505560R1011 FA-T FA-T sensor analdgico temperatura Y03 HVAC - Elementos de campo Sensores FusionAir
2CQG505561R1011 FA-TH FA-TH sensor smart temperatura + RH Y03 HVAC - Elementos de campo Sensores FusionAir
2CQG505563R1011 FA-THC FA-THC sensor smarttemp. + RH + CO2 Y03 HVAC - Elementos de campo Sensores FusionAir
2CQG505564R1011 FA-TH-D FA-TH-D sensor smarttemp. + RH + Displ. Y03 HVAC - Elementos de campo Sensores FusionAir
2CQG505566R1011 FA-THC-D FA-THC-D sensor smart temp.+RH+CO2+Disp. Y03 HVAC - Elementos de campo Sensores FusionAir
2CQG505804R2021 1S9SW126 MF7 Brida de montaje Y03 HVAC - Elementos de campo

2CQG505805R2021 1S9SW132 THMS Sensor de inmersién - Latén Y03 HVAC - Elementos de campo

2CQG505806R2021 1S9SwW148 THMS 120x10x1mm Sensor inmersion Laton Y03 HVAC - Elementos de campo

2CQG505807R2021 1S9SL318 SRCRS485MODBUS Receptor Wireless Y03 HVAC - Elementos de campo

Pantallas

2CQG202002R2021 EXP-C10 monitor eXplore 10" Y03 HVAC - Pantallas tactiles

2CQG202003R2021 EXP-C7 monitor eXplore 7" Y03 HVAC - Pantallas tactiles

Herramientas de ingenieria

2CQG203402S3021 1M4SW491 CXP-SI BACnet SW Ing. Descarga + soft key Y01 HVAC - Herramientas de ingenieria

2CQG203403S3021 1M4SW493 CXP-SI-A Llave de licencia adicional YO1 HVAC - Herramientas de ingenieria
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Control y automatizacion HVAC
Cuadro control HVAC con estacion BMS
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Herramientas de marketing

Enlaces de interés

Abb

ABB ABILITY™
BUILDINGPRO

Tu edificio. Ahora mds inteligente.

Folleto ABB Ability™ BuildingPro
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ALB

Guia ABB para la transformacion

digital de la electrificacién

Soluciones digitales para la distribucion

de la energia segura, inteligente y sostenible

ABB Ability™ BuildingPro

Un edificio mas inteligente, mejor rendimiento

Una plataforma inteligente y cibersegura que
transforma la gestién de edificios

Web ABB Ability™ BuildingPro

Guia transformacion digital
de la electrificacion

Automatizacion de edificios ABB
Cylon®

Soluciones de ABB Cylon®

Nuestra oferta

pRE s B =
T — -
Web ABB Cylon®

Productos & Soluciones Industrias Servicios Sobre ABB Dénde comprar Contéctanas Carreras

» Productos »

ABB i-bus® KNX
Soluciones inteligentes para hogares y edificios

TR 8
e B
: I& |

b o

Para cualquier consulta

Web ABB i-bus® KNX

Sistema de gestidn de energia
InSite

Llevamos la escalabilidad, la flexibilidad y la
eficiencia energética al siguiente nivel

Web System pro M compact InSite


https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=9AKK108471A9628&LanguageCode=es&DocumentPartId=&Action=Launch
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/automatizacion-viviendas-edificios/oferta-de-productos/automatizacion-de-edificios-abb-cylon
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/automatizacion-viviendas-edificios/oferta-de-productos/abb-i-bus-knx
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/automatizacion-viviendas-edificios/oferta-de-productos/abb-ability-buildingpro
https://campaign-el.abb.com/l/961032/2023-04-05/3vlm5
https://new.abb.com/low-voltage/es/productos/aparamenta-modular/dispositivos-de-medida-y-eficiencia-energetica/sistema-de-gestion-de-energia-insite
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