ASENNUSOHJE
INSTALLATIONSANVISNING
INSTALLASJONSANVISNING
INSTALLATION INSTRUCTION
UZSTADISANAS INSTRUKCIJA
INSTALIAVIMOINSTRUKCIJA
PYKOBO[CTBO MO MOHTAXY
INSTRUKCJA INSTALACJI
PAIGALDUSJUHEND

FEH2001

HALYTIN, 1-SILMUKKAINEN
HUVUDAPPARAT MED LARMDON,
1-SLINGA

ALARMMODUL MED 1 STROMKRETS
ALARM UNIT, 1-LOOP

SIGNALINIS BLOKAS; PIRMASIS
KONTURAS )

TRAUKSMES VIENIBA, 1-CILPAS
CUrHANMBATOP OfIHOLLNEN®OBbIN
MODUE ALARMOWY 1-PETLOWY
HAIRESEADE, 1-AHELAGA

M (MEMORY)

ON

OFF

NO| C N[ 4 |4

Kayttojannite; Driftsspanning; Driftspenning; Operating
voltage; Darbiné jtampa; Darba spriegums; Pabouee
HanpsbkeHue; Napiecie pracy; Toitepinge

Virrankulutus; Stromférbrukning; Stremforbruk; Current
consumption; Srovés sgnaudos; Stravas patérins;
MoTtpebnsemslii Tok; Pobor pradu; Voolutarve

Jannitelahtd; Spanningsutgang; Spenningsutgang;
Voltage output; |[tampos iSvestis; Izejas spriegums;
Bbixon HanpsixeHus; Parametry wyjscia; Pingevaljund

Potentiaalivapaa kosketin; Potentialfri kontakt;
Potensialfri kontakt; Potential free contact; Kontaktas be
potencialo; Bezsprieguma kontakts; KoHTakT ¢ HyneBbim
noteHunanom; Parametry styku beznapigciowego;
Potentsiaalivaba kontakt

Silmukan virta; Slingans strom; Stremkretsens strgm,
Loop current; Kontdro srovés stiprumas; Cilpas strava;
Tok wnenda; Prad petli; Ahela vool

Paatevastus; Motstand; Motstand, End resistor; Galinis
rezistorius; Gala rezistors; Galinis rezistorius; OkoHe4Hoe
conpotuenexue; Opornik zamykajacy petle; Loputakisti

Halytysviive; Alarmfordréjning; Alarmfosinkelse;
Alarm delay; Signalo atidéjimas; Trauksmes aizture;
3agepxka Tpesoru; Zwioka alarmu; Haire viivitus

Muistitoiminta; Minnesfunktion;Minnesfunksjon; Memory
function; Atminties funkcija; Atminas stavoklis; ®yHkuuns
namatu; Podtrzymanie alarmu; Méalutoiming

Aani; Ljud; Lyd; Sound; Garsas; Skana; 3syk; Alarm
dzwigkowy; Haal

Kotelointiluokka; Kapslingsklass; Tetthets-klasse;
Protection class; Saugumo klasé; Aizsardzibas klase;
Knacc 3awutel; Stopien ochrony; Kaitseaste

Kayttélampatila; Drifttemperatur; Drifttemperatur;
Operating temperature; Darbiné temperatdra; Darba
temperatdra; [vanasoH pabouux Temneparyp;
Temperatura pracy; Kasutustemperatuur

15 -28 Vac/
18 - 35 Vdc

110mA ac/60 mA dc

1,0 Aac/dc

30 VA/W

1,0 Aac/dc
42 Vac /60 Vdc
30 VA/W

5mA

1 kohm

0,1s

ON/OFF

2,3 kHz
78 dB (max)/30 cm

P20

5°C-40°C



SUOJALETKU MUUNTAJA

1k Q

ISOLERINGSSLANG TRANSFORMATOR
ISOLASJONSTRMPE TRANSFORMATOR
ISOLATION TUBE TRANSFORMER
IZOLIACINIS VAMZDELIS TRANSFORMATORIUS
1ZOLEJOSA CAURULITE TRANSFORMATORS
SALINTHAA TPYBKA TPAHC®OPMATOP
RURKA IZOLACYJNA FLM 1000 TRANSFORMATOR
KAITSESUKK TRAFO
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1 e ------ UTVIDELSE MED NULLPOTENSIAL KONTAKT
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0 I_nc Lo PAPILDOMAS KONTAKTAS BE POTENCIALO
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