
SACE EMAX 3  
VŽDY O TAH NAPŘED
Předvídejte, co přijde. Chraňte svou budoucnost.

•	 Bezpečné
•	 Spolehlivé
•	 Adaptabilní

BROŽURA
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SACE EMAX 3
VŽDY O TAH NAPŘED
Poznejte vrchol evoluce vzduchových jističů, který pozvedne elektrické sítě 
na nejvyšší úroveň kybernetické bezpečnosti, přesnosti měření a adaptability. 
Jističe ABB SACE Emax 3 jsou výsledkem nejnovějšího vývoje technologie, 
která vychází z osvědčené řady Emax 2.

Technologie se mění a Emax 3 se mění 
s nimi. Je navržen pro budoucnost 
s možností digitálních upgradů 
a přidávání funkcí bez výměny 
hardwaru. Chrání lidi, technologie 
i provozy – váš nejcennější majetek. 
Díky kompatibilitě s Emax 2 je 
přechod rychlý, bezpečný a bez 
dodatečných nákladů.

ADAPTABILITA 
A SNADNÁ INTEGRACE

KYBERNETICKÁ BEZPEČNOST 
A ZÁBLESKOVÁ OCHRANA

PŘESNOST MĚŘENÍ 
A PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA
Emax 3 měří a analyzuje kvalitu 
elektrické energie s maximální 
přesností v souladu s IEC 61557-12.  
Umožňuje řídit spotřebu, zvyšovat 
a optimalizovat efektivitu a odhalit 
energetické ztráty, které by jinak 
zůstaly skryté. Díky pokročilým 
senzorům a analýze dat předpovídá 
opotřebení a rizika v reálném čase.

Emax 3 chrání vaše data 
i infrastrukturu před vnějšími útoky 
a neoprávněným přístupem. V éře 
digitální energetiky je to obranný 
tah, který rozhoduje o vítězství. 
Jediný vzduchový jistič s certifikací 
IEC 62443-4-2 Security Level 2. 
Integrovaná detekce elektrického 
oblouku reaguje během milisekund. 
Zastaví proud dříve, než ohrozí život 
nebo poškodí zařízení.
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— 
SACE EMA X 3 – PŘEDVÍDE JTE,  CO PŘIJDE .  CHR AŇTE SVOU BUDOUCNOST.

Získejte bezkonkurenční ochranné 
funkce nové generace.
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Mezi klíčové adaptabilní funkce patří:

MOŽNOST AKTUALIZACE 
ZA PROVOZU DÍKY 
OCHRANNÉ SPOUŠTI  
EKIP AWARE
Nová generace ochranné spouště Ekip 
Aware umožňuje zákaznickou adapta-
bilitu přímo na místě a usnadňuje 
upgrade ochranných, měřicích a komu-
nikačních funkcí v závislosti na vývoji 
systémových požadavků. Výsledkem 
jsou minimální prostoje a maximální 
flexibilita.

ZJEDNODUŠENÁ DIGITÁLNÍ 
INTERAKCE
Přepracované uživatelské rozhraní 
nabízí rychlejší přístup díky 
zjednodušené struktuře menu, 
zajišťuje efektivní interakci s jističem, 
a v kombinaci s mobilní aplikací 
EPiC a softwarem Ekip Connect 
umožňuje kompletní monitorování, 
řízení a analýzu dat prostřednictvím 
smartphonu nebo notebooku.

POKROČILÁ KOMUNIKAČNÍ 
ARCHITEKTURA
Emax 3 s modulem Ekip Supply EVO 
Modbus TCP podporuje robustní di-
gitální prostředí vysokorychlostního 
Ethernetu s řetězovým propojením 
(daisy chain). Bezdrátové připojení 
Bluetooth a NFC umožňuje bezpečný 
přístup k datům uloženým v paměti 
jističe na místě, při zachování provozní 
bezpečnosti. Dálková komunikace vy-
užívá 7 různých komunikačních proto-
kolů, včetně IEC 61850 a Profinetu.

MECHANISMY UZAMYKÁNÍ 
A VZÁJEMNÉHO BLOKOVÁNÍ 
Přídavné zámky a visací zámky, ale také 
vylepšené systémy vzájemného mecha-
nického blokování poskytují nejlepší 
provozní bezpečnost a kontrolu díky 
zjednodušenému designu, který zkra-
cuje dobu instalace a zaručuje dlouho-
dobou výkonnost.

ZPĚTNÁ KOMPATIBILITA
Emax 3 se jednoduše začlení do stáva-
jících systémů a spolupracuje s plat-
formou ABB Ability. Díky kompatibilitě 
s Emax 2 je přechod rychlý, bezpečný 
a bez dodatečných nákladů. Chytrý 
tah? Ten, který vás propojí.

ADAPTABILITA 
Je navržen pro budoucnost s možností digitálních 
upgradů a přidávání funkcí bez výměny hardwaru. 
Roste s vaším podnikem i technologiemi.

Emax 3 se hladce integruje do stávající infrastruktury a vyvíjí se 
s vašimi měnícími se potřebami. Díky funkcím, které podporují zpětnou 
kompatibilitu, umožňují snadné aktualizace, přináší vylepšenou konektivitu 
a lepší interakci se systémem, je Emax 3 schopen nabídnout škálovatelná 
řešení, která vám umožní s důvěrou čelit budoucím výzvám. Technologie se 
mění. Emax 3 se mění s nimi.
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KYBERNETICKÁ 
BEZPEČNOST 
Emax 3 je jediný jistič na světě splňující 
požadavky Security Level 2 normy IEC 
62443-4-2, která se vztahuje na vesta-
věná zařízení, software a komponenty 
a je zaměřena na technickou bezpeč-
nost při vývoji produktů. Mezi bezpeč-
nostní funkce patří:
•	 Bezpečný update softwaru: digitálně 

podepsaný firmware s funkcí 
anti roll-back (zábrana vrácení 
na předchozí verzi). 

•	 Bezpečné ukládání: ochrana proti 
neoprávněnému přístupu k paramet-
rům přístroje.

•	 Vyhrazené portfolio modulů: je 
zárukou, že díky bezpečnostním 
artefaktům komunikuje jistič pouze 
s originálními moduly. Obsahuje 
funkce antispoofing (ochrana proti 
maskování identity) a antitampering 
(nedovolená manipulace).

•	 Zabezpečené USB a BLE: díky bez-
pečnostním prvkům umožňuje, aby 
jistič komunikoval pouze s originál-
ními nástroji ABB.

•	 Management uživatelů zákazníků 
ABB založený na rolích: s vyhrazeným 
přístupem pro jednotlivé uživatele 
(vlastník, správce, technik, obsluha, 
prohlížeč).

Maximální bezpečnost také prostřed-
nictvím bezdrátové komunikace přes 
Bluetooth a komunikaci NFC s ověře-
ním uživatele, čímž je zajištěn přístup 
pouze pro oprávněné osoby.

ROZŠÍŘENÁ OCHRANA 
Emax 3 nabízí přídavnou komplexní 
ochranu osob a majetku ve formě různých 
scénářů. Klíčové bezpečnostní prvky:
•	 Rychlá záblesková ochrana 

Arc Flash: lze ji integrovat do jističe 
jako aktivní ochranu proti oblou-
kovému výboji a reaguje během 
milisekund. Zastaví proud dříve, než 
ohrozí život nebo poškodí zařízení. 
Bezpečnost není náhoda. Je to váš 
nejlepší tah.

•	 Zařízení pro dálkové zasunutí/vysu-
nutí jističe: umožňuje bezpečné za-
sunutí/vysunutí jističe, aniž by perso-
nál byl vystaven nebezpečnému riziku 
obloukového výboje. Navíc vestavěná 
funkce zasunutí zajišťuje bezpečný 
provoz tím, že k její aktivaci dojde 
pouze při vypnutém jističi.

•	 Vylepšená bezpečnostní opatření: 
tepelná ochrana, nové zámkové me-
chanismy, visací zámky, a ochrana 
RELT ke zvýšení bezpečnosti obsluhy 
během údržby.

NEJVYŠŠÍ ÚROVEŇ 
BEZPEČNOSTI
Přináší špičkovou kybernetickou bezpečnost 
pro ochranu dat i personálu.

Emax 3 je jediný vzduchový jistič s certifikací kybernetické bezpečnosti IEC 
62443-4-2 Security Level 2. Chrání vaše data i infrastrukturu před vnějšími útoky 
a neoprávněným přístupem. V éře digitální energetiky je to obranný tah, který 
rozhoduje o vítězství. Kdo chrání svá data, drží krále v bezpečí.
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STRATEGIE ENERGETICKÉHO 
MANAGEMENTU
Emax 3 měří a analyzuje kvalitu elek-
trické energie s maximální přesností 
v souladu s IEC 61557-12. Umožňuje 
řídit spotřebu, zvyšovat a optimalizovat 
efektivitu a odhalit energetické ztráty, 
které by jinak zůstaly skryté. Aktivně 
udržuje systém ve stabilním stavu a op-
timalizuje výkonnost i v náročných pod-
mínkách. Funkce zákaznicky přizpůso-
bené logiky jističe nabízí přizpůsobené 
strategie řízení, díky nimž mohou uživa-
telé vytvářet specializované konfigurace 
pro složité aplikace, nebo jednoduše 
využívat předem připravené šablony. 
Tím je zajištěno, že Emax 3 dokáže inte-
ligentně reagovat na kolísání zatížení a 
požadavky systému a poskytuje odolná 
řešení připravená do budoucnosti s ma-
ximální provozní spolehlivostí.

KVALITA ENERGIE A MĚŘENÍ
Emax 3 představuje nový standard přes-
nosti a v případě měření činného vý-
konu a energie dosahuje přesnosti třídy 
0,5 v souladu s normou IEC 61557-12.
Tento parametr přispívá k lepšímu 
monitorování zátěže, umožňuje přesné 
dílčí vyúčtování spotřeby a zlepšuje 
správu systému, bez nutnosti použití 
dalších měřičů nebo senzorů, čímž 
optimalizuje instalační prostor 
a snižuje instalační náklady. Navíc 

datový zapisovač umožňuje podrobné 
sledování událostí, podporuje 
důkladnou analýzu příčin poruch 
a zajišťuje průběžné řízení kvality 
elektrické energie.

SPRÁVA ZAŘÍZENÍ 
A PREDIKTIVNÍ ÚDRŽBA
Emax 3 díky pokročilým senzorům 
a analýze dat předpovídá opotřebení 
a rizika v reálném čase. To znamená 
méně prostojů, nižší náklady a větší jis-
totu v kritických provozech. Tento pří-
stup minimalizuje vznik neočekávaných 
poruch a umožňuje provádět údržbu 
pouze v případě potřeby, nikoli podle 
pevného harmonogramu. Mezi klíčové 
funkce patří:
•	 Monitoring zařízení v reálném čase: 

trvalý dohled pomáhá systému 
zabránit vzniku nenadálých výpadků.

•	 Pokročilé indexování „zdraví“ kom-
ponent: senzory sledují technický 
stav jednotlivých komponent a moni-
torují stav systému s cílem snížit vý-
padky.

•	 Optimalizovaná údržba příslušen-
ství: monitoruje intenzitu využívání 
příslušenství, s cílem zvýšit jeho spo-
lehlivost a prodloužit životnost sys-
tému.

•	 Monitorování teploty: 
kontrola výkonnosti jističe ve všech 
podmínkách okolí a zátěže.

MĚŘENÍ A PREDIKTIVNÍ 
ÚDRŽBA 
Maximalizujte provozní kontinuitu díky komplexní 
senzorice a energetickému managementu.

Emax 3 maximalizuje provozní dostupnost díky pokročilému řízení spotřeby 
energie, přesnému měření kvality energie a inteligentní správě zařízení. 
Zajišťuje nepřetržité napájení a předchází nákladným odstávkám. Každý tah 
se počítá – i ten nejmenší. Vítězí ten, kdo vidí o tah dopředu.
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PRODUKTOVÁ ŘADA - 
GLOBÁLNÍ PLATFORMA

EMAX 3 IEC
Kompletní výrobková řada se jmenovitými proudy od 250 A do 6 300 A,  
pro aplikace podle norem IEC 60947.

EMAX 3 UL
Kompletní portfolio jističů se jmenovitými proudy od 800 A do 6 000 A,  
pro aplikace podle norem ANSI C37/UL1066.

EMAX 3 MULTI-STANDARD
Určený pro globální OEM výrobce, se standardizovanými řešeními.  
Na jednom a témže přístroji je uvedena značka IEC, UL a CCC.

E1.3 – NEJKOMPAKTNĚJŠÍ

•	 Icu do 66 kA @ 440 V a 50 kA @ 690 V dle IEC
•	 Jmenovitá vypínací schopnost dle UL 65 kA @ 508 V a 42 kA @ 635 V 
•	 Instalace ve vertikální a horizontální poloze
•	 1 600 A IEC / 1 200 A UL v rozváděčích s poli šířky 400 mm

E2.3 – ETALON KOMPAKTNOSTI DO 2 500 A

•	 Icu do 100 kA @ 440 V a 85 kA @ 690 V dle IEC
•	 Jmenovitá vypínací schopnost dle UL 100 kA @ 508 V a 85 kA @ 635 V
•	 2 500 A IEC / 2 000 A UL v rozváděčích šířky 400 mm (3P),  

nebo 600 mm (4P)
•	 Pro rozváděče s krytím IP 31 @ 35/45 °C je k dispozici  

jmenovitý proud 2 500 A

E4.3 – NEJLEPŠÍ VÝKONNOST

•	 Icu IEC do 150 kA @ 440 V a 100 kA @ 690 V dle IEC
•	 Jmenovitá vypínací schopnost dle UL do 125 kA @ 508 V
•	 Pro rozváděče šířky 600 mm (3P) nebo 800 mm (4P)  

je k dispozici proud 4 000 A IEC / 3 600 A UL 
•	 U 4pólového provedení je nulový vodič navržen 100 % proudu fází

E6.3 – ÚČINNOST DO 6 300 A

•	 Icu do 150 kA @ 440 V a 120 kA @ 690 V dle IEC
•	 Jmenovitá vypínací schopnost dle UL do 150 kA @ 508 V
•	 6 300 A IEC / 6 000 A UL
•	 Nulový vodič dimenzován na 50 % nebo 100 % proudu fází



10 S ACE E M A X 3 V ŽDY O TA H N A PŘ ED

PŘEHLED FUNKCÍ
Hlavní inovace

Bluetooth, NFC
Bezdrátová komunikace pro snadné používání

M-Sense Enabler
Diagnostika motoru střádání pružinového 
mechanismu a funkce prediktivní údržby

Datový zapisovač Data Logger s SD kartou
Hloubková akvizice dat systému pro analýzu jevů

USB-C přípojka
Standardní rozhraní pro SW spojení 
s počítačem a mobilem

Digitální zástrčka pro určení rozsahu
Jmenovitý proud konfigurovatelný v místě instalace 
u zákazníka

Bezdrátové teplotní senzory
Externí senzory pro monitorování teploty instalace

Vestavěné zařízení pro zasunutí/vysunutí jističe do/z pevné části
Snadné a bezpečné zasouvání/vysouvání výsuvného jističe  
s komunikačními funkcemi a diagnostikou
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Cívky Sense
Cívka s integrovanou diagnostikou

Napájecí modul Ekip Supply – diferencovaná nabídka
Integrovaný protokol Modbus TCP jako volitelná možnost

Ethernet komunikace typu Daisy chain
Snadná kabeláž a instalace bez switchů

Zábleskové senzory
Připojené k zásuvnému modulu

Kybernetická bezpečnost podle IEC 62443-4-2 SL-2
Kybernetická bezpečnost nejlepší ve své třídě

Dotykový displej 3,5"
Rozhraní HMI s vysokou čitelností a intuitivním menu

Interní měření teploty pólů
Diagnostika jističe, prediktivní údržba a ochrana

Vysoce přesné senzory
Měření činného výkonu a energie ve třídě 0,5, podle požadavků 
IEC 61557-12
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ABB s.r.o.
Elektrotechnika
Kontaktní centrum
Tel.: 800 312 222
E-mail: kontakt@cz.abb.com

abb.cz/nizke-napeti
nizke-napeti.cz.abb.com

http://abb.cz/nizke-napeti
http://nizke-napeti.cz.abb.com

