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ABB offre il portfolio di prodotti di media e bassa tensione più ampio 
sul mercato con una continua ricerca di soluzioni e prodotti innovativi 
per sostenere la crescita del business dei propri clienti.

Servizio clienti
La linea diretta per il servizio che cerchi 

Per ricevere informazioni sui prodotti di Bassa 
Tensione
Attivo tutti i giorni da lunedì al sabato dalle ore 
9.00 alle ore 19.00

Per tutte le informazioni per ordini di vendita e 
consegne di prodotti di Bassa Tensione
Attivo tutti i giorni da lunedì al venerdì dalle ore 
8.00 alle ore 18.00 

Il sito web di ABB: 
facilita il lavoro, sviluppa il business

new.abb.com/low-voltage/it è il sito di ABB dedi-
cato ai prodotti per l’impiantistica elettrica in 
bassa tensione e l’automazione industriale. Inol-
tre troverete sezioni dedicate alla documentazi-
one tecnica, strumenti di lavoro, software tecnici, 
formazione e molto altro.

e-Configure: un innovativo strumento web-
based utilizzabile da PC, tablet o smartphone 
per la selezione semplice e veloce dei prodotti di 
bassa tensione. 
È possibile generare in tempo reale un carrello 
prodotti con i prezzi di listino rendendo così il cli-
ente autonomo e indipendente nella fase di 
selezione prodotti, tramite anche a dei filtri di ri-
cerca, arrivando facilmente a disporre di un car-
rello prodotti con prezzo di listino esportabile in 
formato excel o pdf. Lo strumento dispone già di 
alcuni moduli di configurazione avanzati come la 
composizione di soluzioni per la partenza motori, 
utilissima per i clienti industriali.

—
ABB
Il cliente al centro

Qualità certificata
La qualità del servizio di ABB si esplicita 
attraverso la fornitura di soluzioni e di 
prodotti in grado di aumentare la 
produttività degli impianti dei clienti e 
di migliorarne l’efficienza energetica, ri-
ducendo allo stesso tempo gli impatti 
ambientali lungo l’intero ciclo vita dei 
prodotti.
In conformità con le norme di qualità, 
salute, sicurezza e ambiente, tutti i siti 
produttivi sono certificati ISO 9001, OH-
SAS 18001 e ISO 14001. Si aggiungono 
ulteriori certificazioni per alcuni siti 
quali QAS, SA8000 e IRIS (specifica per il 
settore ferroviario).
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Grazie alla sua consolidata esperienza, ABB offre le migliori soluzioni 
per installazioni residenziali, commerciali e industriali. 
System pro M compact® rappresenta un esempio perfetto, una 
gamma completa, modulare e totalmente integrata ed è la più 
completa soluzione di dispositivi modulari sul mercato.

Una gamma totalmente integrata 
System pro M compact® è una gamma completa 
di prodotti modulari per installazione su guida 
DIN, professionale e multifunzionale, in grado di 
offrire tutte le soluzioni per realizzare installazi-
oni sicure, performanti e sempre al passo con le 
più moderne tecnologie.
Il sistema modulare ABB si completa con 
un’ampia gamma di dispositivi KNX che consen-
tono la realizzazione di impianti con il massimo 
comfort sia per l’installatore che per l’utilizzatore 
e la massima attenzione all’efficienza energetica 
negli edifici.

Innovazione continua
I prodotti della gamma System pro M compact® 
sono sviluppati da ABB in centri di competenza 
specializzati su specifiche linee di prodotto e in 
grado di assicurare sempre un approccio da spe-
cialista su qualsiasi applicazione e funzionalità 
richiesta.
Nei diversi centri di competenza, che investono 
oltre il 3% del fatturato in ricerca e sviluppo di 
prodotti e soluzioni progettuali e produttive 
d’avanguardia, tecnici altamente qualificati 
lavorano al continuo miglioramento delle 
prestazioni e delle caratteristiche delle apparec-
chiature, guidati dalle specifiche esigenze del 
mercato.

—
System pro M compact®  
Le migliori soluzioni e i prodotti più efficienti
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Le correnti elettriche aggiuntive 80 A e 100 A completano l‘attuale portafoglio della gamma 
System Pro M Compact® e offrono le massime prestazioni in un singolo modulo
•	 Chiara indicazione della posizione dei contatti (rosso = ON / verde = OFF)
•	 Mosetto unico (brevettato) con viti per una maggiore apertura per i cavi fino a max. 50 

mm2, e IP20
•	 Alloggiamento per barrette nella parte posteriore per una migliore visibilità durante 

l‘installazione
•	 Elevate prestazioni in impianti residenziali e applicazioni industriali fino a 6 kA a Ue = 400 

V c.a. secondo IEC/EN 60947-2 e IEC/EN 60898-1
• Omologato secondo IEC/EN 60898-1 e IEC/EN 60947-2 

Poli Corrente 
nominale 

In A

Descrizione Peso unit.

kg

Conf.

pz.Tipo Codice ABB Codice d‘ordine

Curva B

1 80 S201-B80 2CDS251001R0805 S916516 0.128 10

100 S201-B100 2CDS251001R0825 S916530 0.128 10

2 80 S202-B80 2CDS252001R0805 S916677 0.256 5

100 S202-B100 2CDS252001R0825 S916691 0.256 5

3 80 S203-B80 2CDS253001R0805 S916271 0.384 1

100 S203-B100 2CDS253001R0825 S916295 0.384 1

4 80 S204-B80 2CDS254001R0805 S916431 0.512 1

100 S204-B100 2CDS254001R0825 S916455 0.512 1

1+NA 80 S201-B80NA 2CDS251103R0805 S916592 0.256 5

100 S201-B100NA 2CDS251103R0825 S916615 0.256 5

Curva C

1 80 S201-C80 2CDS251001R0804 S916509 0.128 10

100 S201-C100 2CDS251001R0824 S916523 0.128 10

2 80 S202-C80 2CDS252001R0804 S916660 0.256 5

100 S202-C100 2CDS252001R0824 S916684 0.256 5

3 80 S203-C80 2CDS253001R0804 S916264 0.384 1

100 S203-C100 2CDS253001R0824 S916288 0.384 1

4 80 S204-C80 2CDS254001R0804 S916424 0.512 1

100 S204-C100 2CDS254001R0824 S916448 0.512 1

1+NA 80 S201-C80NA 2CDS251103R0804 S916585 0.256 5

100 S201-C100NA 2CDS251103R0824 S916585 0.256 5

S 201 80-100A

S 202 80-100A

S 203 80-100A

S 204 80-100A

S 201 80-100A NA

—
Interruttori magnetotermici
S 200 80A-100A
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S751 DR

S752 DR

S750 serie DR
Gli interruttori magnetotermici della serie S 750 DR sono interruttori magnetotermici basati 
sulla norma DIN VDE 0641-21 con principio di funzionamento indipendente dalla tensione. 
Grazie alla limitazione della corrente sono in grado di garantire la selettivita totale nella 
protezione dalle sovracorrenti negli impianti elettrici.

Poli Corrente 
nominale 

In A

Descrizione Peso 
unit.

kg

Conf.

pz.Tipo Codice ABB Codice d‘ordine

1 16 S 751 DR-E16 2CDH781010R0162 0.35 3

20 S 751 DR-E20 2CDH781010R0202 0.35 3

25 S 751 DR-E25 2CDH781010R0252 0.35 3

32 S 751 DR-E32 2CDH781010R0322 0.35 3

40 S 751 DR-E40 2CDH781010R0402 0.35 3

50 S 751 DR-E50 2CDH781010R0502 0.35 3

63 S 751 DR-E63 2CDH781010R0632 0.35 3

2 16 S 752 DR-E16 2CDH782010R0162 0.7 2

20 S 752 DR-E20 2CDH782010R0202 0.7 2

25 S 752 DR-E25 2CDH782010R0252 0.7 2

32 S 752 DR-E32 2CDH782010R0322 0.7 2

40 S 752 DR-E40 2CDH782010R0402 0.7 2

50 S 752 DR-E50 2CDH782010R0502 0.7 2

63 S 752 DR-E63 2CDH782010R0632 0.7 2

3 16 S 753 DR-E16 2CDH783010R0162 1.05 1

20 S 753 DR-E20 2CDH783010R0202 1.05 1

25 S 753 DR-E25 2CDH783010R0252 1.05 1

32 S 753 DR-E32 2CDH783010R0322 1.05 1

40 S 753 DR-E40 2CDH783010R0402 1.05 1

50 S 753 DR-E50 2CDH783010R0502 1.05 1

63 S 753 DR-E63 2CDH783010R0632 1.05 1

4 16 S 754 DR-E16 2CDH784010R0162 1.4 1

20 S 754 DR-E20 2CDH784010R0202 1.4 1

25 S 754 DR-E25 2CDH784010R0252 1.4 1

32 S 754 DR-E32 2CDH784010R0322 1.4 1

40 S 754 DR-E40 2CDH784010R0402 1.4 1

50 S 754 DR-E50 2CDH784010R0502 1.4 1

63 S 754 DR-E63 2CDH784010R0632 1.4 1

A causa della mancanza di standard internazionali di prodotto per questi interruttori, i prodotti S750DR come indicato in 
questo catalogo sono certificati secondo la norma IEC/EN 60947-2. Se richiesto, sono disponibili anche S750 (per sistemi 
con barrette da 40mm) e S750DR (per montaggio su guida DIN) con una certificazione basata su uno standard tedesco. Per 
ulteriori informazioni, contattare l‘ufficio ABB.

S753 DR

S754 DR

—
Interruttori magnetotermici 
S750 DR caratteristica Eselettiva

 prodotto disponibile su richiesta; per prezzo e disponibilità fare riferimento al nostro servizio di Customer Support al numero verde 800-551166
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Interruttori magnetotermici differenziali DS
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DS203NC � 257
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DS203NC S� 259
DS800 � 264
 
Relé differenziali modulari e da fronte quadro
RD2� 268
RD3� 269
ELR da fronte quadro� 270
TR trasformatori toroidali� 271
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Dispositivi differenziali
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—
System pro M compact® 
Protezione da incendi generati da arco elettrico
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Pulsante di test e autotest
Pulsante di test arancione per 
verificare il corretto funziona-

mento del dispositivo AFDD.
 Un autotest interno viene

eseguito permanentemente per 
verificare il corretto 

funzionamento del circuito di
rilevamento degli archi elettrici.

Semplice da installare
Doppi morsetti per

alimentazione sia
tramite cavi che con

barrette di collegamento.

Impiego combinato
con elementi ausiliari
Prodotti idonei per l’uso
combinato di accessori
System Pro M compact®.

Sicurezza garantita
Indicatore di posizione dei 
contatti (CPI) per una rapida 
identificazione dello stato
dei contatti (rosso: chiusi; verde: 
aperti), indipendentemente dalla 
posizione della leva di sgancio.

LED per il monitoraggio dello stato 
di funzionamento

Indicatore LED per il  
monitoraggio dello stato di 

funzionamento dell’AFDD. 
Fornisce indicazioni  

sulla causa dello sgancio. 
Possibilità di richiamare in memoria 
l’ultimo sgancio dovuto a guasto da 

arco elettrico e sovratensione.
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Dispositivi di rilevamento di arco 
elettrico S-ARC1 
AFDD (Arc Fault Detection Device) 
con protezione magnetotermica
integrata









Pulsante di test e autotest
Pulsante di test arancione per 
verificare il corretto funziona-

mento del dispositivo AFDD.
Pulsante di test bianco per 

verificare il corretto 
funzionamento del differenziale

(solo su DS-ARC1). Un autotest 
interno viene eseguito 

permanentemente per verificare 
il corretto funzionamento del 

circuito di rilevamento degli 
archi elettrici.

Semplice da installare
Doppi morsetti per

alimentazione sia
tramite cavi che con

barrette di collegamento.

Impiego combinato
con elementi ausiliari
Prodotti idonei per l’uso
combinato di accessori
System Pro M compact®.

LED per il monitoraggio dello 
stato di funzionamento

Indicatore LED per il 
monitoraggio dello stato di 

funzionamento dell’AFDD.
Forniscee indicazioni sulla 

causa dello sgancio. 
Possibilità di richiamare in 
memoria l’ultimo sgancio 

dovuto a guasto da arco 
elettrico e sovratensione.

Sicurezza garantita
Indicatore di posizione dei 
contatti (CPI) per una rapida 
identificazione dello stato
dei contatti (rosso: chiusi; verde: 
aperti), indipendentemente dalla 
posizione della leva di sgancio.
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Dispositivi di rilevamento di arco 
elettrico DS-ARC1
AFDD (Arc Fault Detection Device) 
con magnetotermico differenziale 
integrato
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Protezione e sicurezza
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Incisione laser: resistente a 
graffi e solventi per una 
massima leggibilità e per una 
maggiore resistenza a graffi, 
abrasioni e solventi

Brevettato il nuovo design 
dell‘involucro che rispetta 
l‘ambiente e migliora le 
prestazioni

Brevettati i nuovi morsetti a 
doppio alloggiamento con viti 
imperdibili, per un massimo 
livello di comfort, sicurezza e 
flessibilità

Semplice codifica del prodotto 
per una facile identificazione: le 

informazioni tecniche di base 
sono già integrate nel nome. 

Inoltre, una volta installato, 
l‘interruttore sezionatore 

permette la visualizzazione di 
tutte le marcature

Perfettamente compatibile con 
tutti i dispositivi e gli accessori 

System pro M compact®

Indicatore della reale posizione 
dei contatti (CPI), direttamente 

collegato al contatto  mobile, 
per maggiore comfort e 

sicurezza
Identificazione della funzione 
grazie all’area per 
l’apposizione di etichette 
identificative da 7 mm sul 
fornte

La serie è disponibile in versioni da 1 a 4 poli con correnti 
nominali da 16 a 63A fornendo le proprietà di sgancio sec-
ondo la norma IEC / EN 60947-3. Con una tensione nominale 
di 253/440 V AC, ed una corrente di cortocircuito condizio-
nale nominale 25 kA, terminali con protezione da disconnes-
sioni accidentali, un contatto “CPI” per l’indicazione della po-

sizione del contatto, così come la piena compatibilità con 
tutti gli accessori MCB, fanno sì che SD 200 è unico nel suo 
campo di applicazione. 
La marcatura frontale stampata a laser e la progettazione 
del dispositivo, permettono di fruire di un‘aspetto coerente 
all‘interno del quadro di distribuzione.
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I dettagli che fanno la differenza
Interruttore sezionatore SD 200
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Comando e segnalazione
Contattori modulari ESB ed EN

I contattori modulari ABB, 
sviluppati all'insegna della 
silenziosità, offrono ora una 
gamma più ampia di specifiche, 
con correnti da 16 A a 100 A. 
Ampiamente usati nelle 
applicazioni sensibili al rumore 
per la commutazione e il controllo 
di illuminazione, riscaldamento, 
ventilazione, motori e pompe, i 
contattori modulari portano 
funzionalità e silenziosità su nuovi 
livelli grazie al design innovativo 
della bobina AC/DC, all'ampia 
selezione di accessori e alla 
disponibilità di versioni manuali e 
automatiche.

Interfaccia ottimizzata
Silenziosi e affidabili in ogni applicazione
I contattori ad alta silenziosità ABB sono equipaggiati  
con innovative bobine AC/DC. La gamma copre specifiche  
di corrente da 16 A a 100 A e offre accessori in grado di 
soddisfare le esigenze dei clienti in ogni applicazione.
Un indicatore integrato rende più rapida la diagnosi e offre 
al primo sguardo informazioni sullo stato dell'unità.

Installazione semplificata
Tante soluzioni per risparmiare tempo e denaro
Tempo di installazione e livelli di magazzino ridotti grazie  
al blocco di contatto ausiliario che può essere applicato 
manualmente sui contattori.
I contattori modulari ABB sono facilmente combinabili con  
la gamma compatta System Pro M e sono quindi compatibili 
con altri componenti modulari per guida DIN.

Disponibilità globale
Ciò che occorre, dove occorre
In tutto il mondo, ogni prodotto ABB può contare sul supporto 
offerto da tecnici esperti che operano a livello locale, 
facilitando le comunicazioni e rendere più rapide le consegne.
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—
Multimetro M1M 15
Misure chiare e affidabili

È il multimetro ideale per la misura dei principali parametri elettrici dell’impianto 
e per la contabilizzazione dei consumi di energia.

Monitoraggio dell’impianto 
Misure elettriche affidabili 
per applicazioni secondo la 
Norma IEC 61557-12, incluse 
tensione, corrente, frequenza, 
potenza e energia.

Comandi comuni
La stessa intuitiva 
interfaccia a menù usata su 
tutti i multimetri M1M,  
4 soli pulsanti per un 
accesso semplice a tutte le 
funzioni.

Cablaggio più semplice
La disposizione verticale dei 
terminali su tutta la gamma 
M1M facilita il cablaggio dai 
lati all’interno del quadro.

Display luminoso
Lettura agevole dei valori 
delle fasi grazie alle 
dimensioni dell’ampio 
schermo LED.

Facile navigazione
I LED laterali facilitano la 
navigazione tra le funzioni  
del multimetro.
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—
Multimetro D1M 15
Misura elettrica accurata 

È un multimetro facile e intuitivo per il monitoraggio del’impianto elettrico 
destinato alla misura dei principali parametri elettrici.

Misure in remoto 
Protocollo di 
comunicazione Modbus 
RTU disponibile con il 
multimetro D1M 15 
Modbus e uscita digitale 
per una semplice 
integrazione con  i sistemi 
remoti.

Schermo luminoso
Display LED con lettura 
agevole su tre righe delle 
misure rilevate.

Design compatto
Solo tre moduli di larghezza per un 
impatto minore sulle dimensioni del 
quadro e per ottimizzare lo 
stoccaggio del prodotto.

Comandi comuni
La stessa intuitiva 
interfaccia a menù usata su 
tutti i multimetri DM1,  
3 soli pulsanti per un 
accesso semplice a tutte le 
funzioni.

Monitoraggio dell’impianto 
Misure elettriche affidabili per 
applicazioni in Classe 1 secondo 
la Norma IEC 61557-12, incluse 
tensione, corrente, frequenza, 
potenza e energia.
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marchi e approvazioni
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