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1 Anvisningar till manualen 

Läs den här manualen noggrant och följ de angivna anvisningarna. På så sätt undviker du 
person- och sakskador och garanterar en pålitlig drift och hög livslängd hos enheten. 

Spara manualen. 

Om du säljer vidare enheten ska du även lämna med den här manualen. 

ABB AG – Busch-JAEGER tar inget ansvar för skador som beror på att manualen inte har följts. 

Om du behöver mer information eller har frågor om enheten ska du vända dig till ABB AG – 
Busch-JAEGER eller besöka vår hemsida: 

https://abb.com/freeathome 
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2 Säkerhet 

Enheten är tillverkad i enlighet med de nuvarande gällande tekniska reglerna och är driftssäker. 
Den har kontrollerats och lämnade fabriken i säkerhetstekniskt felfritt skick. 

Det finns ändå restrisker. Läs och beakta säkerhetsanvisningarna för att undvika faror. 

ABB AG – Busch-JAEGER tar inget ansvar för skador som beror på att säkerhetsanvisningarna 
inte har följts. 

 

 

2.1 Anvisningar och symboler som används 

Följande information informerar om särskilda risker vid hanteringen av enheten eller ger 
användbara anvisningar: 
 

 

Fara 

Livsfara/svåra skador på hälsan 

– Den respektive varningssymbolen i kombination med signalordet "Fara" 
markerar en omedelbart hotande fara, som leder till dödsfall eller till svåra 
och oåterkalleliga personskador. 

 
 

 

Varning 

Svåra skador på hälsan 

– Den respektive varningssymbolen i kombination med signalordet "Varning" 
markerar en omedelbart hotande fara, som kan leda till dödsfall eller till 
svåra och oåterkalleliga personskador. 

 
 

 

Försiktigt 

Skador på hälsan 

– Den respektive varningssymbolen i kombination med signalordet "Försiktigt" 
markerar en fara, som kan leda till lätta ej oåterkalleliga personskador. 

 
 

 

Varning 

Materiella skador 

– Denna symbol i kombination med signalordet "Observera" markerar en 
situation, som kan leda till skador på produkten som sådan eller på föremål i 
dess omgivning. 

 
 

 

Hänvisning 

Denna symbol i kombination med signalordet "Anmärkning" markerar nyttiga tips 
och rekommendationer för en effektiv hantering av produkten. 

 
 

 

Denna symbol varnar för elektrisk spänning. 

 

  

 

 

 

 

 



 

Säkerhet 
 

 

 
 

 

  

  

Produkthandbok 2CKA000073B0504 │6  
 

 

2.2 Ändamålsenlig användning 

Enheten reglerar smidigt enkelrum med radiatorvärme via trådlös signal. Termostaten är helt 
kompatibel med elementventiler med M30x1,5-gänga. Andra ventiler (t.ex. Danfoss) kräver att 
en av de medföljande adaptrarna används.  

Bara alkaliska AA-batterier får användas. I leveransomfånget ingår 2 batterier. 

Enheten är avsedd för följande: 

■ drift enligt angivna tekniska data 

■ installation i torra inomhusutrymmen 

Till avsedd användning hör även att följa alla anvisningar i handboken. 

 

2.3 Felaktig användning 

All användning som inte anges i Kapitel 2.2 "Ändamålsenlig användning" på sida 6 är ej avsedd 
och kan leda till personskador eller materiella skador. 

ABB AG – Busch-JAEGER tar inget ansvar för skador som beror på felaktig användning av 
apparaten. Användaren/ägaren står ensam för risken. 

Enheten är inte avsedd för följande: 

■ Egenmäktiga konstruktionsförändringar, 

■ Reparationer 

■ Användning utomhus. 

■ Användning i våtceller. 

 

2.4 Målgrupp/personalens kvalifikation 

Det krävs ingen specialkompetens för att ansluta och använda enheten. 

Men de som monterar resp. ansluter och använder enheten måste ha läst och förstått 
handboken och följa anvisningarna. 

  



 

Säkerhet 
 

 

 
 

 

  

  

Produkthandbok 2CKA000073B0504 │7  
 

 

2.5 Säkerhetsanvisningar 

 

 

Försiktigt! Risk för personskador! 

Felanvändning av batterierna kan medföra risk för personskada! 
■ Förvara batterierna utom räckhåll för barn. 
■ Vid skadade batterier: undvik kontakt med hud, ögon och slemhinnor. 

– Vid kontakt med batterisyra, skölj av drabbade områden direkt med rikligt 
med rent vatten och sök ev. läkarvård. 

 
 

 

Observera! – Skador på enheten till följd av yttre påverkan! 

Blir enheten fuktig eller smutsig så kan den förstöras. 

– Skydda enheten från fukt, smuts och skador vid transport, förvaring och drift. 

 

  

 



 

Säkerhet 
 

 

 
 

 

  

  

Produkthandbok 2CKA000073B0504 │8  
 

 

2.6 CE-försäkran om överensstämmelse 

ABB AG – Busch-JAEGERintygar att radioutrustningstyp 6257-WL uppfyller kraven i direktiv 
2014/53/EU.  

Fullständig EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande Internetadress: 
 

6257-WL https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CKA006200A0969 

Tab.1: Länk till försäkran om överensstämmelse 

 

2.7 Batterianvändning 

Följ punkterna nedan för att se till så att enheten fungerar korrekt: 

■ Använd inte laddbara batterier! Användning av laddbara batterier rekommenderas inte 
eftersom spänningsnivån är lägre än med vanliga batterier. 

■ Använd bara alkaliska AA-batterier. 

■ Ta ut uttjänta batterier omgående ur enheten. 

■ Blanda inte använda och nya batterier. 

■ Rengör ev. batterier och enhetskontakter innan de sätts i. 

 

  

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=2CKA006200A0969
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2.8 Miljö 

 

 

Tänk på att skydda miljön! 

Använd elektronik- och elutrustning får inte slängas i hushållsavfallet. 

– Enheten innehåller värdefulla material som kan återvinnas. Lämna därför 
enheten till en miljöstation. 

 

 

Allt förpackningsmaterial och alla enheter har märkning och kontrollsigill för fackmässig 
avfallshantering. Lämna alltid in förpackningsmaterial och elektriska enheter resp. deras 
komponenter på miljöstationer eller till företag som ansvarar för skrotning av sådant material. 

Produkten uppfyller de lagliga kraven, särskilt el- och elektroniklagen samt REACH-
förordningen. 

(EU-direktiv 2012/19/EU WEEE och 2011/65/EU RoHS) 

(EU-REACH-förordning samt lagen för tillämpning av förordningen (EG) nr 1907/2006) 
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3 Konstruktion och funktion 

 

 

Bild 1: Produktöversikt Smart elementtermostat 

 

Elementtermostat 6257-WL ger smidig temperaturreglering av enkelrum med radiatorvärme 
(vattenburen radiator) via trådlös signal. Det kräver ingen kabeldragning. Kommunikation med 
free@home Bus-systemet sker trådlöst. 

Elementtermostaten har integrerad temperaturgivare, -reglering samt elmotor med växellåda för 
ställa värmeventilen i det läge du vill ha. 

Förutom System Access Point behöver enheterna inga ytterligare tillbehör för driftsättning. 

Elementtermostatens uppmätta ärtemperaturvärde kommer upp på ABB-free@home®-appens 
visualisering. 

 

Batterilivslängd 

Batterilivslängden beror på hur det används. T.ex. hur ofta ställdonsmotorn används samt 
batterityp och laddnivå.  

Vid normalanvändning (i ställdonet: 2 börvärdesjusteringar per dag; i OFF-läge från maj till 
september) antas batterilivslängden vara upp till 2 år. 

 

Ljudemissionspåverkan 

Ställdonet har en invändig elmotor. Den styr ventillyftarens position via växellådan. Det blir en 
viss ljudemissionspåverkan när motorn kör an ny ventilposition.  

Ny ventilposition körs an när användaren anger nytt börvärde manuellt eller via tidsprogram. 
Ventilen måste även öppnas/stängas för att hålla temperaturen konstant pga. 
temperaturregleringen. 

Motorkörning minimeras för att spara ström. 
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3.1 Leveransomfång 

 

 

Bild 2: Leveransomfattning 

 

[A] Smart elementtermostat 

[B] Alkaliska AA-batterier 

[C] Skruv för adapter 

[D] Adapter för Danfoss-ventiler: 

– RAV (används RAV-adaptern så krävs RAV-stift för att förlänga ventillyftaren) 

– RA 

– RAVL 

 

3.2 Ytterligare nödvändiga komponenter 

Om ventilmodellen skiljer sig från de som anges ovan ska en av följande adaptrar användas: 

■ AC-HA-1  Hz-adapter 

■ AC-HA-3  Comap-adapter 

■ AC-HA-2  Orkli-adapter 
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3.3 Funktioner 

Följande tabell ger en översikt över enhetens möjliga funktioner och användningsområden: 
 

Symbol på 
användargränssnittet 

Information 

 

Namn: Smart elementtermostat 

Typ:  Manöverdon 

Tillhandahålls av: Elementtermostat 

Funktion: 
Reglerar free@home Bus-
elementtermostater (ställdon) 

Tab.2: Funktionsöversikt 

 

Grundfunktioner 

Enheten har två pilknappar ovanpå som ställer in temperaturen samt en återställningsknapp 
under batteriluckan: 

■ OFF (AV-knapp): Sätter enheten i OFF-läge. Dvs. ingen temperaturreglering. Frost- och 
ventilskyddsfunktionerna förblir aktiva. 

■ Komfort: Ställer in enheten i komfortläge (normaldrift). Temperaturreglering map. inställt 
börvärde. Börvärdet kan ställas in via andra anslutna free@home Bus-enheter (t.ex. 7” 
free@home Bus-panel eller free@home Bus-rumstermostat) eller via ABB-free@home®-
appen. 

■ ECO (går bara ställa in med appen): Slår om mellan komfort- och ECO-läge. ECO-läget 
sänker temperaturen med ett förparametrerat värde. Exempel: Du lämnar rummet i några 
timmar; rumstemperaturerna ska sänkas för att spara energi, men rummet ska inte kylas 
ned helt. 

 

Ytterligare funktioner 

■ Sidoanslutningsläge: Elementtermostaten kan kopplas ihop med andra free@home Bus-
enheter så att de fungerar som ”sidoanslutningar” och fjärrstyr elementtermostatens 
uppvärmningsläge och börvärde. 

– Temperaturmätning och -reglering sker fortfarande lokalt med elementtermostat i läget. 
 

Enheter kompatibla för användning som sidoanslutning med elementtermostat: 

– DP4-1-xxx ABB-free@homeTouch 4.3" 

– DP7-S-xxx ABB-free@homeTouch 7" 

– M2249-2. ABB OneTouch 7 

– ST/U10.x.1-xxx ABB SmartTouch® 10" 
 

Elementtermostaten går även konfigurera som sidoanslutning i kombination med följande 
enheter. 

– Rumstermostat 

– Trådlös rumstermostat 

På huvudenheter går det att ange om temperaturmätning ska ske på huvudenhet eller 
sidoanslutning. 
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■ Varning låg batterinivå: Användaren meddelas när batteriet underskrider kritisk laddnivå. 
Elementtermostaten fungerar några dagar till efter varning, men ha alltid reservbatterier 
tillhands. När batteriet är helt urladdat så förblir elementtermostaten på senast inställda 
läge. 

■ Ventilskyddsfunktion: Elementtermostaten gör en ventilskyddskörning en gång i veckan 
för att skydda ventilen. Då öppnas och stängs ventilen helt en gång vid körning. 

■ Ventiljustering: Vid driftsättning av elementtermostaten görs en adapteringskörning. Den 
används för att fastställa om ventilen går att aktivera och hur stor slaglängden är för att 
kalibrera elementtermostaten. Defekt eller saknad ventil flaggar felindikering. Vid trasig 
ventil, kontakta VVS-installatör för byte. 

■ Detektering av öppet fönster: Elementtermostaten går att koppla upp mot fönsterkontakt i 
free@home Bus-konfigurationsgränssnittet. Öppnas fönstret så slår elementtermostaten 
automatiskt av och slår på igen när fönstret stängs. 

 

3.4 Enhetsöversikt 

Manövrering på plats 
 

1

23
 

Bild 3: Enhetsöversikt Smart elementtermostat 

 
 

Pos. Beteckning 

[1] LCD-display 

[2] Pilknappar för att ställa in temperaturen 

[3] Reset-knapp 

Tab. 3: Enhetsöversikt 
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3.5 Visningselement 

 

Indikering Beskrivning 

 

Uppvärmning till inställd temperatur. 

 

Av 

 

Uppvärmningen pausar (aktiveras automatiskt vid öppna fönster) 

 

Aktiv barnspärr 

 

Kalibrering 

 

– Tänds i en sekund: Dåliga batterier. 

– Lyser kontinuerligt: Batterierna är så dåliga att stiftet inte går att röra 
längre. Ventilen blir halvöppen och förblir i det läget.  

Tab. 4: Visningselement 
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4 Tekniska data 

 

Beteckning Värde 

Spänningsförsörjning 3 V (2x AA alkaliska batterier) 

Typisk batterilivslängd 2 år 

Överföringsfrekvens 2405 … 2480 GHz 

Maximal sändningseffekt WL (wireless) <15 dBm 

Skyddsklass IP20 

Omgivningstemperatur 0°C … +45°C 

Förvaringstemperatur -20°C … +70°C 

Anslutning M 30 x 1,5 

Maximalt ventilslag 4,5 mm 

Ställtid 3 s/mm 

Verkningssätt Typ 1 

Nedsmutsningsgrad II 

Provningstemperatur 

Kultryckprovning 

80°C kapsling, 100°C 

Batterifack, 125°C kretskort 

(EN 60730 21.2.5) 

Mjukvaruklass A 

Tab.5: Tekniska data 

 

4.1 Måttbilder 

 

55
89

55

 

Bild 4: Mått (alla mått i mm) 
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5 Anslutning och montering 

 

 

Obs! 

Sändare och mottagare kommunicerar via radiosignaler. Räckvidden beror på 
de byggnadsmässiga förhållandena. Väggar eller innertak, framför allt med 
stålarmering eller metallinklädnad begränsar räckvidden. Avståndet mellan 
komponenter och externa sändare som också avger högfrekventa signaler (t.ex. 
datorer, audio- och videoutrustning) bör vara minst 1 m. 

 

Trådlös räckvidd 

För att minimera strömförbrukningen används inte batteridrivna, trådlösa free@home Bus-
enheter som repeatrar. Till skillnad mot trådlösa free@home Bus-enheter som drivs med 
nätspänning så vidarebefordras inte mottaget kommando. 

Vid installation måste man alltså se till så att det finns minst en trådlös free@home Bus-enhet 
med nätspänningsmatning inom den batteridrivna enhetens räckvidd. 
 

För att minimera strömförbrukningen används inte batteridrivna, trådlösa ABB-free@home® -
enheter som repeatrar. Dvs. till skillnad mot trådlösa ABB-free@home® -enheter med 
nätspänningsmatning så vidarebefordras inte mottaget kommando.  

Vid installation måste man alltså se till så att det finns minst en trådlös ABB-free@home®-enhet 
med nätspänningsmatning inom den batteridrivna enhetens räckvidd. 
 

 

Anvisningar för trådlösa ABB-free@home® -system 

 

Följande anvisningar är till för att förbättra sändnings-/mottagningskvalitet och -
stabilitet. 

– Det bör alltid bara finnas en vägg mellan trådlösa deltagare.  

– Betongtak kan försämra sändnings-/mottagningskvaliteten. Montera helst 
enheterna i trapphus om det går. 

– Vattenburen golvvärme kan påverka sändnings-/mottagningskvaliteten 
negativt. 

– Vid trapphuspassage, se till så att der monteras enheter såväl högst upp 
som längst ned i trappan.  

– Förhållandet mellan batteri- och nätdrivna enheter får inte överskrida 3:1. 
Varje strömmatad enhet kan alltså överta 3 batteridrivna enheters 
kommunikation i utrymmet.  

 

Följande fördelning rekommenderas: 

– En trådlös enhet (nätansluten) per våning i trapphuset. 

– En trådlös enhet (nätansluten) per korridor. 

– En trådlös enhet (nätansluten) per rum. 

 

– Tilläggsantennen på System Access Point förstärker inte signalen utan ser 
bara till så att signalen kommer ut ur kopplingsskåp. 

 

Planeringsanvisningar 

Planerings och användninganvisningar för systemet finns i ABB-free@home®-
systemhandboken. Den kan hämtas via https://abb.com/freeathome. 
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5.1 Montage / Demontage 

 

 

Obs! 

Sändare och mottagare kommunicerar via radiosignaler. Räckvidden beror på 
de byggnadsmässiga förhållandena. Väggar eller innertak, framför allt med 
stålarmering eller metallinklädnad begränsar räckvidden. 

Avståndet mellan komponenter och externa sändare som också avger 
högfrekventa signaler (t.ex. datorer, audio- och videoutrustning) bör vara minst 1 
m. 

 

Om enheten redan är inloggad måste den återställas så att den kan sättas i inlärningsläge igen 
(se se kapitel 5.1.1 "Sätta i batterier" på sida 17 för mer info).  

När du satt i batterier eller återställt så kommer en kort hälsning upp på displayen följt av en 
cirkelformad körindikering. När ”CA” (se kapitel 3.5 "Visningselement" på sida 14) ligger kvar på 
displayen så har stiftet nått ändläget. 

Montera bara på elementventiler i torra inomhusutrymmen. Följ gällande föreskrifter. 

 

5.1.1 Sätta i batterier 

 

1 2 3

 

Bild 5: Sätt i batteri 

 

1. Skjut batteriluckan på enhetens undersida mot gängan. 

2. Ta ur batteriluckan. 

3. Sätt batterier i batterifacket. Se till så att polariteten blir rätt. 

4. Skjut på batteriluckan tills den snäpper fast. 
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5.1.2 Montering 

1. Vrid upp det gamla termostatvredet helt. 
 

 

 

2. Lossa fästet och dra av termostatvredet från ventilen. 
 

 

 

3*. Om överfallsmuttern inte matchar ventilen, sätt på adapter. 

– Har ventilen annan gänga än M30 x 1,5 mm, använd någon av de angivna adaptrarna, 
se kapitel 3.2 "Ytterligare nödvändiga komponenter" på sida 11. Men de måste beställas 
separat. 
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4. Sätt termostaten på ventil resp. adapter. 
 

 

 

5. Dra åt termostaten ordentligt. 

– Enheten är nu redo att använda. 

– Dra sedan av ID-dekalen och klistra in den på listan (se produkthandbokens olika 
System Access Point-varianter). 

 

 

 

Kalibrering 

Efter montering förblir stiftet i ändläget i ca 10 min, sedan kalibreras enheten automatiskt. 

1. Eller så kan kalibreringen startas manuellt genom att trycka på en av de två knapparna. 
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5.2 Demontering 

 

 

Varning – sakskador 

Skador på enheten pga. felaktig monteringsposition 

– Vid demontering måste enheten vara i demonteringsposition. Ställstiftet 
måste då köras in. 

 

1
 

 

1. För att fälla in ställstiftet, håll in knappen [1] i 15 sekunder. 

2. Lossa termostaten genom att skruva loss termostatfästet. 

3. Dra av termostaten. 
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6 Ibruktagning 

 

 

Information 

Allmän information om ibruktagning och parametrering finns i systemhandboken 
för ABB-free@home®. 

 

Driftsättning av enheten sker med det webbaserade gränssnittet i System Access Point  eller  
ABB-free@home® Next App. De grundläggande driftsättningsstegen för hela systemet förutsätts 
redan vara gjorda. Kunskaper om grundfunktionerna i ibruktagningsprogrammet för System 
Access Point förutsätts. 

System Access Point upprättar förbindelsen mellan free@home Bus-noderna och en 
smartphone, surfplatta eller dator. Deltagarna identifieras och programmeras via System 
Access Point under driftsättningen. 

Termostater som inte blivit inlärda är i inlärningsläge i 10 minuter vid varje strömsättning och 
går att logga in på systemet. Inlärda enheter meddelar System Access Point information om typ 
och understödda funktioner. 

Vid första driftsättningen tilldelas alla enheter universella namn. Installatören kan sedan ändra 
namnen under driftsättningen så att de blir anläggningsspecifika (t.ex. "Vardagsrum" för ett 
ställdon). 

 
 

6.1.1 Behörigheter 

Installatören måste logga in sig för att göra systeminställningar vid driftsättningen. 
 

 

Obs! 

Utförlig information om användaradministration, se ABB-free@home® i 
systemhandboken. 

 
 

 

Obs! 

Handbokens beskrivna inställningsalternativ och visningar utgår från inloggning 
som installatör på System Access Points webbaserade användargränssnitt. 

Det går även att använda ABB-free@home® Next App. 
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6.2 Uppkoppling av trådlösa enheter mot System Access Point 

Trådlösa ABB-free@home® -enheter måste sedan bli uppkopplade mot System Access Point 
innan de går att använda i projekt. Enheterna utbyter krypteringsnycklar vid uppkopplingen 
(free@home® Wireless Key). 

Efter uppkopplingen sker kommunikationen mellan enheterna krypterat och de går inte ansluta 
till annan System Access Point. Du måste återställa dem till fabriksinställningarna. 
 

 

Obs! 

På termostaterna sker en separat driftsättning. 

 

 

Gör följande steg för att koppla upp en eller flera enheter mot systemet: 

1. Installera de trådlösa ABB-free@home®-enheterna. 

2. Öppna användargränssnittet på driftklar System Access Point med smartphone, surfplatta 
eller PC. 

3. Ta ut batterierna ur enheten. 
 

 
Bild 6: ABB-free@home® Konfiguration 

4. Välj ”ABB-free@home® -konfiguration” på huvud- eller sidomenyerna på System Access 
Points användargränssnitt. 

 

 

Bild 7: Uppkoppling av trådlösa enheter mot System Access Point 
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5. Tryck till på skärmknappen ”Sök enheter” och sedan på skärmknappen ”Sök” på fönstret 
”Sök trådlösa enheter”. 

– Stäng anvisningsfönstret ”Sök trådlösa enheter” genom att klicka på ”OK”. 

– System Access Point scannar nu alla trådlösa ABB-free@home®-kanaler. De enheter 
som är i inlärningsläge blir automatiskt anslutna till systemet. 10 minuter efter att den 
senaste enheten blivit hittad avslutas System Access Point-sökningen. 

– Anslutna enheter blir listade på ”Enheter, scener & grupper” i användargränssnittet. 

– Avsluta sökningen genom att klicka på ”Avsluta sökning”. 

6. Sätt i batterier i enheten. 

– Termostat-LED:n blinker till (batterifunktionstest). 

– Enheterna är i inlärningsläge i 10 minuter. LED:n [1] blinkar när inlärningsläget är aktivt. 

– System Access Point scannar nu alla trådlösa free@home Bus-kanaler. De enheter som 
är i inlärningsläge blir automatiskt anslutna till systemet. 10 minuter efter att sista 
enheten hittats avslutas scanningsproceduren. 

Anslutna enheter visas på användargränssnittets ”enhetslista”. 

7. Kontrollera map. serienumren om alla installerade enheter hittats. 

■ Saknas en enhet, återställ till fabriksinställningarna och gör om scanningsproceduren. 

Möjliga orsaker till saknade enheter: 

■ Enheten var inte i inlärningsläge. 

■ Inlärningstidens 10 minuter har gått ut. 

■ Enheten är redan uppkopplad mot ett annat system. 

8. Tryck till på ”+”-symbolen på enhetslistan. 

9. Lägg till enheten på enhetslistan med alternativet ”Lägg till smart elementtermostat”. 
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6.2.1 Återställ trådlös enhet till fabriksinställningarna 

1. Ta ut batterierna ur enheten och vänta 30 sekunder. 

2. Sätt i batterierna igen och håll in knappen [1] i minst 10 sekunder tills LED:n slutar blinka. 

– Fabriksinställningarna är återställda och enheten går nu att lära in igen. 
 

1
 

Bild 8: Återställ 

 

6.3 Enhetstilldelning och fastställande av kanal 

Enheter som är systemanslutna måste identifieras, dvs. funktionen tilldelas ett rum och får ett 
namn. 

Tilldelningen sker via System Access Points webbaserade användargränssnitt. 
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6.3.1 Lägga till enhet 

 

Bild 9: Enheter, scener & grupper 

1. Välj ”Enheter, scener & grupper” på huvud- eller sidomenyerna på System Access Points 
användargränssnitt. 

– Planritningen öppnas. 
 

 

Bild 10: Öppna planritning och komponentlista (exempelbild) 

 

2. Tryck till på den runda plussymbolen [1] ned till höger. 

– Menyn ”Välj komponenter” öppnas. 

3. Tryck till på den egenskap du vill ha på komponentlistan. 

– Menyn med tillgängliga enheter, funktioner och ställdon öppnas. 
 

 

Bild 11: Dra ut enheten från menylistan (exempelbild) 
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4. Välj den enhet du vill ha och dra & släpp den på planritningen. 

– Drar du & släpper du en ny enhet i ett rum så får du upp ett popup-fönster med alla 
enheter i systemet listade som inte tilldelats något rum än. Du får upp alla enheter som 
passar det valda användningsområdet (t.ex. alla jalusiställdon om du valt 
jalusianvändning). 

 

 

Bild 12: Popup-fönster med passande enheter (exempelbild) 

5. Välj matchande kanal. 
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6.3.2 Identifiering 

Identifiering 

Enheten går att identifiera med serienumret eller kopplingen. 

 

Identifiering med serienumret 

 

Bild 13: Identifiering med serienummer (exempelbild) 

 

Jämför den tresiffriga teckenkoden och serienumret på ID-dekalen på enhetsritningen resp. på 
enheten mot numren på listan och identifiera enheten och ev. kanal du söker. 

 

Identifiering med koppling 

Finns det flera enheter listade på enhetslistan så går de att identifiera genom att koppla den 
verkliga enheten i användargränssnittet.  
 

 

Bild 14: Identifiering genom koppling (exempelbild) 

 

1. Öppna enhetslistan. 

2. Tryck på skärmknappen ”Identifiering” [1] och koppla sedan den verkliga enheten. 

Eller så trycker du bara på skärmknappen [2] på webbgränssnittet. 

– Den anslutna förbrukaren kopplas. 

– Enheten väljs sedan automatiskt på enhetslistan. 
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6.3.3 Namnge 

1. Ange ett namn på textfältet [3] där användningen ska visas senare, t.ex. "Uppvärmning 
vardagsrum". 

2. Tryck till på skärmknappen ”Spara” för att överta ändringarna. 

– Inmatningen övertas. 

 

 

Obs! 

Enhetsinställningarna anpassas via det webbaserade användargränssnittet i 
System Access Point eller ABB-free@home® Next App.  

Vid förprogrammerade enheter går det att ändra förinställningarna. Kanalvalet 
kan på så sätt ändras. Inställningarna går emellertid bara att göra delvis med 
installatörsaccess. Parameterinställningarna förblir enligt beskrivningen. 
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6.4 Inställningsalternativ per kanal 

Allmänna inställningar och särskilda parameterinställningar måste göras för alla kanaler. 

Inställningarna sker via System Access Points webbaserade användargränssnitt. 

 

Välj enhet 
 

 
 

Bild 15: Välj enhet 

 

1. Välj enhetssymbolen [1] på planritningens arbetsvy. 

Alla inställningsmöjligheter för respektive kanal visas i listvyn [2]. Knapparna (sensorer) kräver 
att du väljer resp. knapp (vänster/höger vippbrytare). 
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6.4.1 Öppna enhetsöversikten 

Öppna enhetsöversikten 

 

Bild 16: Enheter, scener & grupper 

1. Välj ”Enheter, scener & grupper” på huvud- eller sidomenyerna på System Access Points 
användargränssnitt. 

– Planritningen öppnas. 
 

 

Bild 17: Öppna enhetsöversikten (exempelbild) 
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2. Välj skärmknappen ”Funktioner” [1]. 

– Enhetsöversikten öppnas.  

– Här kan du se alla enheter i ABB-free@home®-systemet. Översiktssidan visar 
information om enhetsnamn och resp. enhets position. 

 

 

Bild 18: Enhetsöversikt (exempelbild) 

 

3. Klicka till på en enhetskategori. 

– Listan med tillgängliga enheter fälls upp.  

4. Tryck till på enheten vars information du vill bearbeta. 

– Informationen till resp. enhet visas till höger på enhetsmenyn. 
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6.5 Parametrar 

Parametrarna används för individuell anpassning av enhetsfunktionerna. Värdena går att ställa 
in med rullgardinsmenyer, skjutreglage eller liknande styrelement. 

Vissa parametrar beror på tidigare valda inställningar och funktioner och är alltså inte 
tillgängliga i alla konfigurationer. 

På vissa enheter går det även att ställa in länkningar för att definiera funktionen utförligare. 

 
 

 

Bild 19 Parameter (exempelbild) 
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6.5.1 Kanal 

 

Enhetsnamn 

Det går att tilldela enheten en beteckning med textfältet. 
 
 

Position 

Genom att trycka till på rullgardinsmenyn kan du tilldela enheten en position i definerad 
byggnadsstruktur (t.ex. tilldela ett rum på en viss våning). 

 
 

Sensorkonfiguration 

Spärra sensor 
Om du aktiverar kryssrutan spärras lokal manövrering. Ställdonen kan 
fortfarande styras via appen/webbgränssnittet. 

 
 

Tidsstyrda program 

Översikten visar alla tidsprogram som skapats hittills. Siffran efter tidsprogrammet anger hur ofta 
ställdonet används i tidsprofilen.  

Välj tidsprogram för att lägga till det i ställdonet. 
 
 

Behörigheter 

Menypunkten anger om konfigurationen kräver användare med installatörsbehörighet. Det går även ge 
användare med läsbehörighet rätt att t.ex. göra transaktioner. 

 
 

Funktion 

Rumstermostat 
Används för värmestyrd reglering av enskilt rum. Regleringen sker enligt 
det parametrerade temperaturbörvärdet. 

 
 

ECO-temperatursänkning [K] 

1,0 … 3,0 ... 5,0 [K] 
Knapparna −/+ anger det värde som används för 
temperatursänkning vid ECO-drift. 

 
 

Klick på knappen ”Synkronisera” synkar angivet värde med enheten. Värdet överförs även till 
andra systemenheter. 
 
 

Temperaturkorr [K] 

-10,0 … 0 ... 10,0 [K] 
Knapparna −/+ höjer/sänker temperaturvärdet för att kompensera 
permanent temperaturoffset. 

 
 

Klick på knappen ”Synkronisera” synkar angivet värde med enheten. Värdet överförs även till 
andra systemenheter. 
 
 

Eftergångstid vid frånvaro [s] 

1800 ... 21600 
Om ECO-läget avaktiveras av rörelsevakt så kan eftergångstiden 
då ECO-läget återaktiveras när rummet lämnats anges här 
(steglängd: 60 s). 

 
 

Begränsa börtemperaturintervall 

Välj ”Ja” eller ”Nej” för att aktivera eller avaktivera begränsningen av börtemperaturen. 
 
 

Klick på knappen ”Synkronisera” synkar angivet värde med enheten. Värdet överförs även till 
andra systemenheter. 
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6.5.2 Andra inställningar 

 

Behörigheter 

Menypunkten anger om konfigurationen kräver användare med installatörsbehörighet. Det går även ge 
användare med läsbehörighet rätt att t.ex. göra transaktioner. 

 
 

Enhetsinformation 

Listad enhetsinformation (enhetsnummer, mjukvaruversion osv.). 
 
 

Underhåll 

Tryck till på matchande knappar för att starta om, läsa om eller återställa enheten. 
■ Starta om 
■ Läsa om enheten 
■ Återställ 
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6.6 Länkningar 

Sensorer och ställdon går att länka mot varandra. På så vis går det att smidigt skapa På/Av-
kopplingar eller växelkopplingar. 

 

Elementtermostaten kan kopplas ihop med andra free@home Bus-enheter så att de sedan 
fungerar som ”sidoanslutningar” och fjärrstyr elementtermostatens uppvärmningsläge och 
börvärde. 

Temperaturmätning och -reglering sker fortfarande lokalt med elementtermostat i läget. 
 

 

Obs! 

Är termostaten konfigurerad som sidoanslutning går det att ställa in om uppmätt 
temperatur ska användas för master- eller från termostatreglering. 

 

Följande komponenter går att sidoansluta till elementtermostat: 

■ DP4-1-xxx ABB-free@homeTouch 4.3" 

■ DP7-S-xxx ABB-free@homeTouch 7" 

■ M2249-2. ABB OneTouch 7 

■ ST/U10.x.1-xxx ABB SmartTouch® 10" 

■ Rumstermostat  

■ Trådlös rumstermostat 

 

Länk på planritningen 

Länkningen sker via planritningen i System Access Points användargränssnitt. 
 

 

Bild 20: Enheter, scener & grupper 

 

1. Välj ”Enheter, scener & grupper” på huvud- eller sidomenyerna på System Access Points 
användargränssnitt. 

– Planritningen öppnas. 

  



 

Ibruktagning 
 

 

 
 

 

  

  

Produkthandbok 2CKA000073B0504 │36  
 

Det finns 3 alternativ för länkningen: 

1. Termostaten är master och en av följande enheter är slav 

– DP4-1-xxx ABB-free@homeTouch 4.3" 

– DP7-S-xxx ABB-free@homeTouch 7" 

– M2249-2. ABB OneTouch 7 

– ST/U10.x.1-xxx ABB SmartTouch® 10" 

– Rumstermostat 

– Trådlös rumstermostat 
 

2. Termostaten är slav och en av följande enheter är master 

– Rumstermostat 

– Trådlös rumstermostat 
 

3. Det går att kopplas ihop termostaten med en rörelsevakt. Är termostaten i ECO-läge och 
rörelsevakten detekterar rörelse, så slår termostaten om till Comfort-läge. 
Detekteras ingen rörelse längre så återgår termostaten till ECO-läge efter den konfigurerade 
eftergångstiden. 
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6.6.1 Länka sensor ställdon 

 

 

Bild 21: Länka sensor och ställdon (exempelbild) 

 

1. Välj den sensor [1] på planritningen som ska länkas med ställdonet. 

2. Välj det ställdon [2] som du ska slå om med sensorn. 

3. Ändra ev. parametreringen. 

4. Tryck till på ”Spara” för att överta inställningarna. 

– En blå förbindelselinje symboliserar länken mellan de båda enheterna. 

– Konfigurationen överförs automatiskt till de berörda enheterna. Överföringen kan 
beroende på antalet berörda enheter ta några sekunder. Under överföringen visas en 
förloppsindikering. 

– Skärmknappen ”Välj bort” upphäver valet. 
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7 Uppdatering 

En firmwareuppdatering blir tillgänglig via System Access Point.  

 

Uppdateringsfilen innehåller både uppdateringar för System Access Point och uppdateringar för 
alla ABB-free@home®-systemenheter.  
 

 

Obs! 

De aktuella firmwareversionerna för ABB-free@home®-enheterna visas på 
enheten under ”Enheter, scener och grupper” i ”Funktioner och inställningar”. 

 

Uppdateringen sker i fyra steg:  

1. Lägga upp firmware på System Access Point 

– Sker automatiskt vid vald uppdateringsfil.  

2. Firmwareföreberedelse 

– Sker automatiskt vid OK Upload. Förloppet kan ta några minuter. 

3. Firmwareinstallation 

– Sker när uppdateringsdialogen bekräftats. Uppdateringen tar några minuter.  

– Efter OK Update startar System Access Point om. Det kan ta några minuter. Då går det 
inte accessa System Access Point via webbgränssnitt eller app. 

4. Firmwareuppdatering av alla bussanslutna ABB-free@home® -enheter 

– Det kan medfölja enhetsuppdateringar vid System Access Point-uppdatering. 
Uppdateringarna blir tillgängliga på webbgränssnittet/appen när System Access Point 
uppdaterats. Enhetsuppdatering visas dels i aviseringscentralen men även med 
blinkande sensor-LED:er på enheten. Systemet kan användas som vanligt under 
enhetsuppdateringen. Uppdateringen kan ta några minuter.  
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Misslyckad eller felaktig uppdatering  

Vid feluppdatering eller inkorrekt avslutad uppdateringsprocess så flaggas en felindikering på 
aviseringscentralen.  

 

 

Bild 22: Exempel på feluppdatering 
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7.1 Firmwareuppdatering via appen  

ABB-free@home® Next App visar meddelandet ”Uppdatering av enheten tillgänglig” på 
startsidan när en ny firmware finns tillgänglig för din enhet. 

Gör så här för att utföra uppdateringen av firmware: 

1. Tryck på ”Uppdatera nu” under meddelandet ”Uppdatering av enheten tillgänglig”. 

2. I nästa fönster trycker du på ”Uppdatera”. 

– Uppdateringen börjar och en förloppsindikator visar uppdateringens förlopp. 

– När uppdateringen är klar startas enheten om. 

– Meddelandet ”Uppdateringen lyckades” visas i appen. 
 

 

Obs! 

Expansionsnivåerna Device Control och Room Control kräver Bluetooth®-
uppkoppling mot enheten. 

 

 

7.2 Fabriksinställningar 

Enheten går att återställa med funktionen ”Återställ enhet” (se kapitel 6.2.1 "Återställ trådlös 
enhet till fabriksinställningarna" på sida 24). 
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8 Manövrering 

8.1 Börvärdesjustering 

Manövrering på plats 
 

1

23
 

Bild 23: Enhetsöversikt Smart elementtermostat 

 
 

Pos. Beteckning 

[1] LCD-display 

[2] Pilknappar för att ställa in temperaturen 

[3] Reset-knapp 

Tab. 6: Enhetsöversikt 

 

Följande driftlägen finns tillgängliga och går ev. att ställa in lokalt på plats: 

 

Komfortdrift 

Vid längre vistelse i rummet; komforttemperaturen måste uppnås. Termostaten styr 
börtemperaturen. 

LED-displayen [1] visar inställd börtemperatur. Temperaturen går att justera lokalt på plats med 
pilknapp [2] och [3] . 

 

ECO-läge 

Rummet lämnas i några timmar. Rumstemperaturen ska sänkas för att spara energi, men 
rummet ska inte kylas ned helt. 

Sänkningen går bara att anpassa via System Access Points webbaserade användargränssnitt. 
Temperaturen sänks med parametrerad temperatur. 
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OFF-läge 

Rummet kommer inte användas under en längre tid. Uppvärmningsventilerna stängs 
(frostskyddet är aktiverat). 

[1]-displayen visar ”Av” (se kapitel 3.5 "Visningselement" på sida 14-). 

 

Frostskyddsläge 

Frostskyddsläget aktiveras automatiskt vid ansluten fönsterkontakt och öppnat fönster.  

Värmeventilerna stängs. Sjunker rumstemperaturen under 7°C så slår uppvärmningen på igen 
för att undvika skador på byggnaden. 

 

8.2 Driftavvikelser 

Kalkskyddskörning 

Elementtermostaten arbetar i energisparläge för att ge lång batterilivslängd. Så användarens 
inställningar tillämpas inte direkt. 

Varje vecka görs en automatisk kalkskyddskörning för att spola ur ventilerna. 

 

Lokal börvärdesjustering på plats 

Vid lokal börvärdes- eller lägesjustering på plats kan det ta upp till 10 minuter innan kommandot 
verkställs. 

 

Börvärdesjustering via tidsprogram eller app 

Vid planerad börvärdesjustering via tidsprogram eller ABB-free@home®-app kan det ta upp till 5 
minuter innan börvärdet överförs till elementtermostaten och ytterligare upp till 2 minuter innan 
kommandot verkställs. 

 

Börvärdesjustering via sidoanslutning 

Vid börvärdesjustering via sidoanslutning kan det ta upp till 5 minuter innan börvärdet har 
överförs till elementtermostaten och ytterligare upp till 2 minuter innan kommandot verkställs. 

 

Viloläge 

Är elementtermostaten i OFF-läge i mer än 7 dagar så aktiveras viloläget.  

Läget förlänger reaktionstiden till upp till en timme. Viloläget avbryts vod lägesbyte eller manuell 
manövrering på plats. 
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Produkthandbok 2CKA000073B0504 │43  
 

 

8.3 Displayindikeringar/indikeringar 

Felkoder 

Vid flaggade fel kan felindikeringarna komma upp på System Access Points webbaserade 
gränssnitt. 
 

Felkod Orsak Lösning 

E1 
Ingen ventilkalibrering möjlig/Ventilen 
hittades inte 

Kontrollera om enheten är monterad korrekt. 

E2 Motorfel 
Kontrollera om enheten är korrekt monterad eller 
om motorn nypt. 

E3 För kort ventilslag 
Kontrollera att enheten är korrekt monterad och 
att ventilstiftet kan röra sig fritt. 

E4 Kommunikationsfel Starta om enheten. 

E5 Trasig temperatursensor Kontakta kundsupport. 
 

 

Allmän information om visningselementen finns på Kapitel 3.5 "Visningselement" på sida 14. 
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8.4 Fabriksinställningar 

Enheten saknar Reset-funktion. 

Konfigurera om enheten för att koppla upp den mot annan mottagare. 
 

 

Obs! 

Raderas den uppkopplade mottagaren så flaggas det med en varning på ABB-
free@home® Next App. 

Enheten måste kopplas upp mot annan mottagare. 
 

  



 

Underhåll 
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9 Underhåll 

Kontrollera då och då om det finns programvaruuppdateringar på enheten för att säkerställa 
systemets stabilitet och kompatibilitet.  

Bortsett från detta är enheten underhållsfri. Vid skador (t.ex. genom transport eller förvaring) får 
inga reparationer genomföras. Om du öppnar enheten blir garantin ogiltig. 

Enhetens tillgänglighet för drift, kontroll, besiktning, underhåll och reparation måste säkerställas 
(enl. DIN VDE 0100-520). 

 

9.1 Rengöring 

 

 

Observera! – Skador på enheten ! 

■ Om rengöringsmedel sprayas kan de tränga in i enheten genom springorna. 

– Spraya inga rengöringsmedel direkt på enheten. 
■ Aggressiva rengöringsmedel kan skada enhetens yta. 

– Använd inga korroderande medel, frätande medel eller lösningsmedel. 

 

Rengör smutsiga enheter med en mjuk och torr duk. 

– Om det inte räcker fuktar du duken något med en tvållösning. 
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10 Anteckningar 
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