
Przegląd sensorów i elementów sterujących KNX.

— 
ABB i-bus® KNX
—



—
I NTELI G ENTN Y B U DY N EK

Pomieszczenia z inteligentnymi funkcjami. 
Automatyka budynku coraz skuteczniej 
zaspokaja wiele potrzeb osób mieszkających 
i pracujących w nowoczesnych budynkach. 
Dzięki systemom, które można dostosować 
do konkretnych wymagań, nowoczesny  
i funkcjonalny budynek staje się także 
inteligentny. Systemy te tworzą środowisko 
eliminujące bariery dla komunikacji  
i kreatywności. Idealne, gdy liczy się 
efektywność. Doskonałe, gdy myślimy  
o przyszłości.
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Oferta do budynków mieszkalnych
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Dane techniczne strona 26-36

Dodatkowe informacje
Więcej informacji można uzyskać na stronie www.abb.pl, w naszych 
broszurachdotyczących produktów, rozwiązań i asortymentu oraz w 
głównym biurze sprzedaży pod numerem telefonu +48 222 237 777.

KNX
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Elementy sensorów KNX firmy ABB stanowią
interfejs między najnowszymi rozwiązaniami
technicznymi a użytkownikiem. Zapewniają
wygodę i bezpieczeństwo. Sterują oświetleniem,
ogrzewaniem, dostarczaniem świeżego
powietrza i żaluzjami. Integrują multimedia
i internet. 

Rozwiązanie Building Space® firmy ABB wyznacza 
nowe standardy: w tle niezawodnie
działają wydajne i inteligentne urządzenia
z energooszczędnymi funkcjami, natomiast na
pierwszym planie widoczne i przejrzyście zorgani-
zowane i widoczne są elementy sterowania,
umożliwiające użytkownikowi intuicyjną obsługę.

—
ABB i-bus® KNX — czujniki KNX
Bezpośrednia obsługa i prezentacja
informacji

Elementy połączone w sieć działają dużo efektywniej niż oddzielne systemy. 
Zużywają mniej energii, a tym samym obniżają koszty eksploatacji budynków, 
stanowiąc jednocześnie wyróżniający detal w wystroju wnętrz.
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—
ABB-tacteo KNX
Wyjątkowy dotyk

Sensor ABB-tacteo jest  pojemnościowym 
szklanym elementem autamtyki budynku, 
przeznaczonym, do luksusowych hoteli, biur oraz 
budynków użyteczności publicznej i mieszkalnych.

Sensor ABB-tacteo KNX spełnia wszystkie
wymagania nowoczesnego wzornictwa dotyczące
najwyższej jakości i przede wszystkim komfortu,
zapewniając łatwe sterowanie żaluzjami,
oświetleniem, ogrzewaniem, multimediami
czy dostępem.

Jesteś architektem projektującym budynek,  
który powinien wyróżniać się maksymalną
funkcjonalnością i indywidualnym charakterem?
Chcesz, aby Twój dom był nowoczesny i tak samo
wyjątkowy jak Ty? Przy użyciu konfiguratora
ABB-tacteo zaprojektujesz sensor KNX według
własnych upodobań. Liczba funkcji jest zmienna
i może być określona na podstawie konkretnych
potrzeb i życzeń. Każdy sensor — wyjątkowy
pod względem wzornictwa i funkcji — jest
indywidualnie konfigurowany zgodnie
z wymaganiami.

Czarne  szkło Białe szkło

—
Sensor
z czterema symbolami
i regulacją temperatury
w pomieszczeniu
86 × 157

—
Czujnik na zewnątrz
pokoju hotelowego 
z czytnikiem kart

86 × 115

—
Czujnik na zewnątrz
pokoju z czytnikiem
kart i numerem pokoju

86 × 157

—
Czujnik ruchu 180°

86 × 115

—
Sensor
z sześcioma symbolami

86 × 86

Przegląd produktów

—
Jakich funkcji potrzebujesz?
Wybierz je w naszym
konfiguratorze.

Inteligentne sterowanie dostosowujące się
do indywidualnych potrzeb użytkownika.

—
Pełen asortyment
produktów znajdziesz
online na stronie
abb.com/tacteo
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—
Najważniejsze zalety

—
Konfigurator i prosty
proces zamawiania
Zaprojektuj czujnik KNX według
własnych potrzeb. Wskazujesz
wzornictwo i funkcje, określasz ikony
i komunikaty, a także wybierasz kolory
obudowy i przycisków — zgodnie
z ustaloną koncepcją kolorystyczną
sensorów.
Po skonfigurowaniu i zapisaniu
projektów gotowych czujników
otrzymasz indywidualny identyfikator
projektu. Wszystkie zaprojektowane
czujniki wraz z identyfikatorem
są dodawane do listy części.
Na podstawie tej listy dystrybutor
przygotowuje poszczególne czujniki.
Dzięki identyfikatorowi projektu każdy
z niepowtarzalnych czujników można
później wyszukać i ponownie zamówić.
Konfigurator jest dostępny na stronie:

tacteo-configurator.y.abb-livingspace.com

—
Kontrola dostępu w hotelu
Gama czujników ABB-tacteo KNX
zapewnia bezpieczną kontrolę dostępu
w branży hotelarskiej. Czujniki realizują
wszystkie zadania związane
z zarządzaniem hotelem i można nimi
sterować z centralnego punktu.

—
Intuicyjna obsługa
Sensory KNX ze szklanym panelem
pojemnościowym reagują już na
zbliżenie ręki, bez konieczności
dotykania powierzchni ekranu.
Ruch ręką w kierunku czujnika 
powoduje automatyczne zapalenie się 
wskaźnika stanu. Po dotknięciu czujnika 
całą dłonią uruchamiana jest wcześniej
zaprogramowana funkcja. Z kolei 
dotknięcie palcem uaktywnia żądaną
funkcję.

—
Płaski i zabezpieczony przed kradzieżą
Pozbawiony ramki, wyjątkowo smukły
czujnik KNX jest niemal całkowicie
zagłębiony w ścianie i harmonijnie
wtapia się w jej wykończenie.
Opcjonalne zabezpieczenie przed
zdemontowaniem chroni czujnik KNX
przed kradzieżą.

—
Sensor  ABB-tacteo KNX łączy maksymalną funkcjonalność z indywidualnym charakterem. 
Do zastosowania w najlepszych hotelach oraz budynkach mieszkalnych i użyteczności publicznej o najwyższych standardach wzronictwa.
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Panel ABB-ComfortTouch® łączy funkcje systemu 
sterowania urządzeniami domowymi z centrum 
rozrywkowo-informacyjnym. Za pomocą panelu  
ABB-ComfortTouch® można włączać, wyłączać  
lub przyciemniać oświetlenie, sterować żaluzjami, 
regulować temperaturę w pomieszczeniach lub 
włączać sceny złożone z kombinacji wymienionych 
funkcji — także za pomocą pilota zdalnego 
sterowania.

Funkcje te znajdują zastosowanie nie tylko
w prywatnych domach — system jest często używany  
w gabinetach lekarskich, biurach, restauracjach czy 
sklepach w celu zapewnienia atrakcyjnego oświetlenia, 
cichej muzyki w tle lub komfortowego klimatu wnętrza. 
Można także zwiększyć poziom bezpieczeństwa lokalu,
stosując symulację obecności i komunikaty alarmowe. 
Urządzenie to pozwala również wyświetlać obrazy  
z kamer monitoringu. System można podłączyć do 
internetu, co pozwala sprawdzać pocztę elektroniczną, 
najnowsze notowania giełdowe, prognozę pogody
czy komunikaty o ruchu drogowym. Łatwą obsługę
gwarantuje ekran dotykowy. Menu stworzone
specjalnie z myślą o użytkowniku, z czytelnymi
przyciskami i niepowtarzalnym systemem oznaczenia
kolorami, sprawia, że obsługa jest prosta i intuicyjna.

—
ABB-ComfortTouch®
Każdy dzień to nowe doświadczenie

Prostota i wygoda użytkowania. Za pomocą panelu ABB-ComfortTouch®
można korzystać z niezwykle szerokiego zakresu funkcji załączania
i sterowania systemów KNX, a jednocześnie panel ten spełnia najwyższe
wymagania dotyczące estetyki wykonania. Wizualizacja na panelu wyznacza
nowy poziom intuicyjności obsługi. 

—
01 ABB-ComfortTouch® 
12.1 czarne szkło
—
02 ABB-ComfortTouch® 
12.1 białe szkło
—
03 ABB-ComfortTouch® 
9 czarne szkło
—
04 ABB-ComfortTouch® 
9 białe szkło

—
01 

—
03 

—
02 

—
04 



Kolory ułatwiające życie
Dzięki oznaczeniom kolorystycznym i trwałym
diodom LED obsługa panelu ABB-ComfortTouch®
jest wyjątkowo prosta. Kolor dodatkowo określa
wybraną funkcję: żółty oznacza oświetlenie,
niebieski — sterowanie żaluzjami, purpurowy
— sceny, a pomarańczowy — sterowanie
ogrzewaniem.

Systemem steruje się przy użyciu panelu ABB-
ComfortTouch® — w najprostszy możliwy sposób.
Przyciski z symbolami i napisami umożliwiają
intuicyjną obsługę. Wystarczy dotknięcie palcem,
aby włączyć odtwarzanie utworów i całych playlist 
zapisanych w formacie MP3. Panel umożliwia także 
regulację głośności. To idealne rozwiązanie nie  
tylko w domach — system ten jest również 
popularny na przykład w restauracjach. Koniec ze 
stosem płyt CD i szukaniem miejsca na tradycyjną 
wieżę hi-fi. System może także służyć do 
przywoływania scen świetlnych na różne okazje,  
od nastrojowego oświetlenia w sam raz do 
domowej kolacji po nocną iluminację wystaw 

—
Domofon

—
Monitoring wideo

—
Odtwarzacz multimediów

—
Sterowanie sprzętem AGD

sklepowych. Wystarczy nacisnąć przycisk lub 
zaprogramować czas przełączenia sceny. Kolejną 
przydatną funkcją jest specjalne pole na  
podręczne notatki. Można w nim zapisać listę 
zakupów lub zostawić wiadomość dla innych 
domowników. Na wyświetlaczu można uzyskać 
kolorowy podgląd obrazów z kamer monitoringu 
znajdujących się na klatce schodowej lub na 
zewnątrz budynku, co znacząco zwiększa poczucie 
bezpieczeństwa. Dzięki tej funkcji użytkownik 
może przez cały czas mieć budynek na oku,  
np. w celu sprawdzenia otoczenia przed otwarciem 
sklepu dla klientów lub upewnienia się, czy osoba 
dzwoniąca do drzwi jest mile widzianym gościem.

Żaluzje

Scena

Ogrzewanie

Oświetlenie
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Dzięki systemowi Busch-ControlTouch® KNX
smartfon, tablet czy inteligentny zegarek stają się
praktycznym pilotem. System ten łączy się z instalacją 
KNX przez sieć IP i umożliwia sterowanie wszystkimi 
funkcjami KNX w budynku. Aplikacje kompatybilne  
z systemami iOS i Android umożliwiają intuicyjną  
obsługę oraz zintegrowanie włączników, ściemniaczy,  
żaluzji, scen, kamer IP, urządzeń UPnP (np. głośników 
bezprzewodowych Sonos), lamp Philips Hue i wielu 
innych urządzeń w jednym systemie.

Lokalny dział wsparcia użytkowników może
przydzielać role z uprawnieniami użytkownika.
Wśród dodatkowych funkcji produktu warto wymienić 
edytora scen, obsługę trybu RGB/RGBW, timer 
tygodniowy z praktyczną funkcją Astro oraz  
opcjonalne powiadomienia o obecności i alarmach  
w formie wiadomości push lub e-mail. Ponadto  
system ABB-ControlTouch® KNX umożliwia  
tworzenie indywidualnych skryptów wykorzystujących 
funkcje logiczne. Użytkownik może również  
uaktywnić zdalne sterowanie przy użyciu aplikacji ETS 
bez potrzeby korzystania z tunelu VPN. Ten  
kompaktowy system ma złącza KNX, sieci LAN oraz  
5–36 V do zewnętrznego zasilacza. Dodatkowo są też 
dwa przyciski do ponownego uruchamiania oraz dwa 
wskaźniki LED do sygnalizacji stanu i połączenia. 

Wszystkie czynności związane z uruchomieniem
modułu i wprowadzaniem zmian wykonuje się przez 
portal internetowy myABB-LivingSpace. Łatwe 
ładowanie projektów ETS umożliwia ich płynną  
realizację przy mniejszych nakładach czasu i  
pieniędzy. Funkcja GridView zapewnia szybką  
nawigację i obsługę maksymalnie dwoma  
kliknięciami. System ABB-ControlTouch® KNX jest 
przeznaczony do domów mieszkalnych, biur, dużych 
kompleksów mieszkaniowych lub nieruchomości  
usługowo-handlowych i na nowo definiuje  
nowoczesny styl życia i pracy.

—
ABB-ControlTouch® KNX
Łatwe zdalne sterowanie systemem
KNX przy użyciu urządzenia mobilnego

Przejrzysty sposób sterowania dla instalatorów i użytkowników.



•	 Współpraca ze smartfonami i tabletami 
(iOS i Android) oraz zegarkami Apple Watch

•	 Przygotowanie do uruchomienia 
w przeglądarce internetowej

•	  Intuicyjna i wygodna obsługa
•	  Możliwość integracji kamer IP, urządzeń UPnP 

(np. głośników bezprzewodowych Sonos)  
i lamp Philips Hue

•	  Komunikaty o błędach i alarmach w formie 
wiadomości pushKNX
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—
ABB-SmartTouch®
Panel sterowania do inteligentnych
budynków.

Nowy panel ABB-SmartTouch® łączy wszystkie możliwości
inteligentnego systemu sterowania KNX z nowoczesnym domofonem.
Innowacyjny i elegancki. Na każdą ścianę.

Panel ABB-SmartTouch® łączy funkcjonalność
automatyki inteligentnego domu z wygodą
nowoczesnego domofonu. Jego funkcjami steruje
się za pomocą wyjątkowo płaskiego, eleganckiego
urządzenia z przyjaznym dla użytkownika
7-calowym szklanym dotykowym panelem
pojemnościowym wysokiej jakości. Obsługuje się
go tak samo intuicyjnie jak smartfon — palcem
i gestami.

Panel ABB-SmartTouch® ma 13 mm grubości
i w każdym otoczeniu wygląda atrakcyjnie,
zarówno w wersji podtynkowej, jak i natynkowej.
Ustawiony na antypoślizgowej podstawce,
doskonale prezentuje się na blacie recepcji
lub baru. 

Na maksymalnie 30 czytelnych stronach można
umieścić aż 480 elementów obsługowych.
Użytkownik może dowolnie skonfigurować
ulubioną stronę oraz łatwo ustawiać i kontrolować
programy czasowe.

Kolory ułatwiające życie
Dzięki oznaczeniom kolorystycznym i trwałym
diodom LED obsługa panelu ABB-SmartTouch®
jest wyjątkowo prosta. Kolor dodatkowo określa
wybraną funkcję: żółty oznacza oświetlenie,
niebieski — sterowanie żaluzjami, purpurowy —
sceny, a pomarańczowy — sterowanie
ogrzewaniem.

—
01 �ABB-SmartTouch® 

czarny
—
02 �ABB-SmartTouch® 

biały

—
01 

—
02 

Żaluzje

Scena

Ogrzewanie

Oświetlenie
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—
Programy czasowe

—
Domofon

—
Ulubione

Wewnętrzna stacja wideo umożliwia płynną
integrację z systemem ABB-Welcome,
a zapewnienie pełnego komfortu nie wymaga
dodatkowego zasilania. Od monitoringu wideo
po prezentację obrazu. Nowa pętla indukcyjna do
aparatów słuchowych umożliwia komunikację bez
zakłóceń oraz odsłuch bez zniekształceń.

Przy użyciu przejrzystego interfejsu użytkownika
panelu ABB-SmartTouch® można dotykowo
sterować wszystkimi funkcjami systemu KNX:
włączaniem, wyłączaniem i ściemnianiem
oświetlenia w całym budynku, działaniem żaluzji
i regulacją ogrzewania czy też programami
czasowymi, urządzeniami audio i funkcją
symulacji obecności.

Możliwości panelu ABB-SmartTouch®
są nieograniczone i otwierają zupełnie nowe
perspektywy dla automatyki domu — przy
wysokim poziomie komfortu, bezpieczeństwa
i efektywności energetycznej.

•	 Szklany panel pojemnościowy umożliwiający obsługę za pomocą gestów
•	 Elegancka listwa ze szczotkowanej stali nierdzewnej
•	 Zintegrowana pętla indukcyjna do aparatów słuchowych 
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—
Zenit KNX
Odpowiedni do różnych potrzeb

Elementy z serii Zenit o różnych funkcjach mogą być łączone w kompleksowy 
system zaspokajający wszystkie potrzeby użytkownika. Zapewniają one
optymalny komfort, bezpieczeństwo i oszczędność energii w domach i innych
budynkach. Umożliwiają tworzenie wygodnych rozwiązań dostosowanych do
różnych potrzeb i projektów. Pomagają zagwarantować bezpieczeństwo osób
i mienia. Przyczyniają się do oszczędzania energii, zużywając ją tylko
w niezbędnych ilościach.

—
01 Sensor 
2-klawiszowy KNX
—
02 Sensor 
4-klawiszowy KNX
—
03 Sensor 
6-klawiszowy KNX
—
04 Sensor 6-klawiszowy 
KNX z odbiornikiem 
podczerwieni
—
05 Sensor ru-
chu 180° KNX
—
06 Termostat 
pokojowy KNX

—
01 

—
04 

—
02 

—
05 

—
03 

—
06 



•	 Wiele funkcji:  
włączanie, wyłączanie, ściemnianie, 
żaluzje, wysyłanie wartości, sceny itp.

•	 10 kanałów logicznych
•	 Aktor sekwencji
•	 Bramki logiczne
•	 Element obsługowy: przełączniki
•	 �Elementy sygnalizacyjne: dioda LED
•	 wskazująca funkcję

—
Produkty Zenit są dostępne w dwóch wers-
jach z różnymi płytami montażowymi do czu-
jników KNX, spełniającymi odpowiednio wy-
magania normy VDE lub NEMA.
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—
01 

—
02 

—
03 

—
Standardowe sensory, przyciski KNX
Jakość to podstawa

Dostępne są 1/2-klawiszowe, 2/4-klawiszowe i 4/8-klawiszowe modele
standardowych elementów obsługowych. Każdy przełącznik kołyskowy jest 
wyposażony w dwie diody LED informujące o stanie podłączonych  
odbiorników. Oddzielne przełączniki kołyskowe są programowalne i mogą  
służyć do włączania, wyłączania i ściemniania oświetlenia, a także  
do sterowania żaluzjami. Można je również wykorzystać jako moduł  
rozszerzenia do obsługi scen świetlnych. Mogą być one używane także  
w obiektach handlowo-usługowych. Wbudowane zabezpieczenie przed 
wandalizmem jest szczególnie przydatne w przypadku instalacji w miejscach 
ogólnodostępnych.

—
01 1/2-klawiszowy 
standardowy sensor
—
02 2/4-klawiszowy 
standardowy sensor
—
03 4/8-klawiszowy 
standardowy sensor



•	 Wiele funkcji: 
włączanie, wyłączanie, ściemnianie, żaluzje

•	 Przycisk
•	 Nadajnik wartości, czujnik wartości ściemniania
•	 Moduł rozszerzenia do scen świetlnych
•	 Możliwość programowania
•	 Przełączniki kołyskowe z etykietą
•	 Wskaźnik stanu/orientacji (czerwony/zielony/wył.)



—
Dostępne w 3 kwartale 2018
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—
ABB i-bus® KNX climaECO-sensor
sterowniki do celów komercyjnych.

ABB zoptymalizowało swoje senory KNX.

W wyniku optymalizacji dostarczamy: łatwe
w użyciu funkcjonalne sensory, czytelne  
dla wszytkich.
•	 Dostępne ze zintegrowanym regulatorem 

temperatury i czujnikiem CO2 oraz czujnikiem 
wilgotności

•	 Montaż natynkowy lub podtynkowy
•	 Kontrola wszystkich funkcji pomieszczenia 

od klimatyzacji /ogrzewania, włączanie scen  
po oświetlenie

21°C 

Funkcjonalność 

na najwyższym 

poziomie.



—
Termostat pokojowy do sterowania 
klimakonwektorem wentylatorowym
Natynkowy z wbudowanym łącznikiem
magistrali i wyświetlaczem 
Komfort przebywania w mieszkaniu i biurze. Jakość powietrza w pomieszczeniu
ma ogromny wpływ na dobre samopoczucie. Warunki w ogrzewanych
lub klimatyzowanych pomieszczeniach można optymalnie dostosować,
tak aby stale panował w nich przyjemny klimat.

•	 Łatwa obsługa dzięki dużemu, czytelnemu-
wyświetlaczowi

•	 Pełen zakres klimatyzacji
•	 Ręczne ustawianie prędkości obrotowej 

wentylatorów
•	 Wbudowany łącznik magistrali
•	 Montaż powierzchniowy, niezależny program 

załączania
•	 Kolory: biały studyjny

Regulator temperatury w pomieszczeniu
do sterowania klimakonwektorem wentylatorowym 
KNX w instalacjach autonomicznych 
Regulator temperatury w pomieszczeniu
do sterowania klimakonwektorem wentylatorowym
z wyświetlaczem jest przeznaczony do użytku
z konwektorami wentylatorowymi lub tradycyjnymi
systemami ogrzewania i chłodzenia. Wybór tej opcji
umożliwia zastosowanie pełnej klimatyzacji
pomieszczeń. Temperaturę można precyzyjnie
regulować według własnych preferencji. Prędkość
obrotową wentylatorów ustawia się przyciskami.
Dzięki dodatkowym klimatyzatorom nawet
pomieszczenia o bardzo dużej powierzchni można
błyskawicznie ogrzewać lub schładzać do
odpowiedniej temperatury. Regulator temperatury
w pomieszczeniu do sterowania klimakonwektorem
wentylatorowym KNX może być obsługiwany
indywidualnie. Łącznik magistrali jest wbudowany
w element obsługowy.
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—
Oferta do budynków mieszkalnych  
i biurowych 
Indywidualne rozwiązanie do każdego
projektu

Kompleksowy asortyment produktów KNX sprzyja kreatywności. Wobec rosnących  
wymagań dotyczących funkcjonalności w sektorze funkcjonalnych budynków  
wszystkie elementy muszą być w pełni dopasowane do siebie nawzajem. 

Innowacyjne i kompaktowe
Jeśli potrzebujesz maksymalnej
funkcjonalności w jak najmniejszej
przestrzeni, skorzystaj z wyjątkowego
rozwiązania: nowy 6-klawiszowy
czujnik KNX mieści się w puszce
podtynkowej. Dzięki wyświetlaczowi
jest on bardzo łatwy w obsłudze.

•	 Przyciski z wbudowanym czujnikiem temperatury
•	 Czujniki dostępne z ikonami ułatwiającymi obsługę

—
Dostępne w wersjach: future®
linear, basic55®, axcent®, carat®, 
pure stainless steel

—
Dostępne w wersjach:
future® linear, basic55®,
axcent®,carat®

—
Dostępne w wersjach:
Zenit

—
01 Sensor 2-klawiszowy 
z połączenim do magistrali
—
02 Sensor 4-klawiszowy 
z połączeniem do magistrali
—
03 Sensor 6-funkcyjny z 
połączeniem do magistrali 
czujnik KNX
—
04 Czujnik ABB- 
Watchdog 180FM

—
05 Sensor 2-klawiszowy
z połączeniem 
do magistrali
—
06 Sensor 4-klawiszowy
z połączeniem 
do magistrali
—
07 Czujnik ABB-
Watchdog 180FM

—
01 

—
02 

—
05 

—
03 

—
04 

—
06 

—
07 
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—
Oferta do budynków mieszkalnych  
i biurowych 
Indywidualne rozwiązanie do każdego
projektu

Kompleksowy asortyment produktów KNX sprzyja kreatywności. Wobec rosnących  
wymagań dotyczących funkcjonalności w sektorze funkcjonalnych budynków  
wszystkie elementy muszą być w pełni dopasowane do siebie nawzajem. 

Elastyczne rozwiązania oparte na jednym standardzie 
W ramach systemu ABB i-bus® KNX wszystkie urządzenia
kompaktowe mogą być połączone przez łącznik magistrali
KNX i natywną aplikację ETS. Sterowanie oświetleniem,
ogrzewaniem, żaluzjami czy scenami — szersze możliwości,
mniej wysiłku. Kompaktowe urządzenia z łącznikiem
magistrali uruchamia się przez natywną aplikację ETS.
W przypadku każdego podtynkowego modułu
przyłączeniowego przycisków stosowany jest system
oznaczenia kolorami ABB celu powiązania oświetlenia,
ogrzewania, żaluzji i scen z odpowiednimi przełącznikami
i zapewnienia czytelnego układu. W skład systemu wchodzą
także czujniki temperatury. Do jednego urządzenia
podtynkowego można podłączyć maksymalnie pięć
przełączników przez wejścia binarne.

—
Dostępne w wersjach:
Zenit

—
01 carat®
—
02 Busch-axcent®
—
03 future® linear
—
04 basic55®
—
05 Zenit
—
 

—
01 

—
02 

—
03 

—
04 

—
05 
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—
Oferta do budynków mieszkalnych  
i biurowych 
Atmosfera to nie tylko temperatura

Na klimat w pomieszczeniu wpływa nie tylko temperatura.  
Za zrównoważone warunki odpowiada także dobra jakość powietrza. 
Taki stan zapewniają nowe czujniki, precyzyjnie mierzące kilka 
wielkości: wilgotność, ciśnienie i temperaturę powietrza oraz,  
co istotne, stężenie dwutlenku CO₂. Górne i dolne wartości graniczne 
wyznaczają optymalną atmosferę do pracy: okna są otwierane  
lub zamykane, a wentylatory włączane lub wyłączane.

—
01 

—
02 

—
05 

—
03 

—
04

—
Dostępne w wersjach:
basic55®, future® linear,  
axcent®,carat®,  
pure stainless steel

—
Dostępne w wersjach:
basic55®, future® linear,
axcent®, carat®, 
pure stainless steel

—
*Dostępne w wersjach:
basic55®, future® linear,
axcent®, carat®, 
pure stainless steel

—
Dostępne w wersjach:
Zenit

—
01 Regulator
temperatury
w pomieszczeniu
z wyświetlaczem
—
02 Regulator
temperatury
w pomieszczeniu
z wejściem
uniwersalnym,
5-klawiszowy
—
03 Regulator
temperatury
w pomieszczeniu/
wskaźnik stężenia CO₂/
wilgotności z wejściem
uniwersalnym,
5-klawiszowy
—
04 Regulator
temperatury
w pomieszczeniu*,  
do obiektów handlo-
wousługowych,
z 5-elementowym
wejściem uniwersalnym
do sterowania
ogrzewaniem/
chłodzeniem, FM
—
05 Regulator
temperatury
w pomieszczeniu
z 5-elementowym
wejściem uniwersalnym
do sterowania
ogrzewaniem/
chłodzeniem, FM
—
06 Regulator
temperatury
w pomieszczeniu
z wyświetlaczem

—
06



•	 Jeden wyświetlacz stężenia CO₂, wilgotności, 
temperatury i ciśnienia powietrza

•	 Możliwość ustawienia wartości 
progowychstężenia CO₂ i wilgotności przez 
IKNX

•	 Podświetlenie wyświetlacza w kolorze  
czerwonym po przekroczeniu wartości 
progowych

•	 Uaktywnienie mechanizmu otwierania okna lub 
wentylatora

•	 Ustawianie opóźnienia wyłączenia
•	 Łatwe programowanie

Uwaga: dwutlenek węgla
Gdy w salach narad, konferencyjnych i lekcyjnych
przebywają ludzie, stężenie CO₂ zmienia się
w szerokim zakresie. Aby zapobiec złemu
samopoczuciu oraz spadkowi koncentracji
i efektywności, precyzyjny czujnik monitoruje
stężenie CO₂ w pomieszczeniu i na tej podstawie
automatycznie i dyskretnie steruje systemem
wentylacji i oknami. Mieści się on w puszce
podtynkowej i może być wbudowany
w przełączniki z niemal każdej rodziny
przełączników ABB. Pełen obraz sytuacji.



—
I NTELI G ENTN Y B U DY N EK

Doskonałe połączenie. Najwyższej 
jakości system automatyki budynku, 
łączący szereg różnorodnych funkcji, 
może zapewnić przyjemne  
i sprzyjające efektywnej pracy 
środowisko. Dzisiaj i w przyszłości.
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Program ABB-priOn® z obsługą łącznika magistrali KNX 6120/12-101 lub 6120/13         (w zależności od kombinacji)	                                                       ABB-triton® (nowa generacja) Monoblock

6340-xx-101
1/2-klawiszowy

6341-xx-101 element
obsługowy z pokrętłem

6342-xx-101
3/6-klawiszowy

6344-xx-101 
kolorowy
wyświetlacz 
TFT 3,5”
(8,89 cm) z 
pokrętłem
obsługowym

6344-xx-101 6351-825-101 górna
listewka z wyświetlaczem
informacji, regulatorem
temperatury
w pomieszczeniu,
odbiornikiem
podczerwieni i czujnikiem
zbliżeniowym + 6342-xx-
101 3/6-klawiszowy

6350-825-101 górna
listewka z odbiornikiem
podczerwieni i 
czujnikiem
zbliżeniowym

6352-xx-101 dolna 
listewka
z czujnikiem 
temperatury

6320/10 
1/2-klawiszowy
6320/30 
3/6-klawiszowy
6320/50 
5/10-klawiszowy

6321/38
3/6-klawiszowy
z termostatem
pokojowym
6321/58
5/10-klawiszowy
z termostatem
pokojowym

KNX function

Załączanie, sensor  wielopozycyjny ■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Załączanie, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ ■ – ■ – – ■ ■

Ściemnianie, sensor wielopozycyjny ■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Ściemnianie, sensor lewo/prawo ■ – ■ ■ – ■ – – ■ ■

Żaluzje, sensor wielopozycyjny ■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Żaluzje, sensor wielopozycyjny lewo/prawo ■ ■ ■ ■ – ■ – – ■ ■

Działanie krótkie/długie, sensor lewo/prawo ■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Nadajnik wartości, sensor wielopozycyjny ■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Nadajnik wartości, sensor lewo/prawo ■ – ■ ■ – ■ – – ■ ■

Czujnik wartości ściemniania, sensor
wielopozycyjny

■ ■ ■ ■ – ■ – – ■ ■

Czerwona/zielona dioda LED stanu
(czerwony/zielony/wył.)

– – – – – – – – 1 dioda LED na klawisz 1 dioda LED

Diody LED RGB funkcji + stanu 1 dioda LED na sensor 1 dioda LED na przycisk 1 dioda LED na sensor – – 1 dioda LED na klawisz – – – –

Ustawianie trybu pracy termostatu pokojowego ■ – ■ ■ – ■ – – ■ ■

Nadajnik wartości, 2 obiekty, sensor  lewo/prawo ■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Moduł rozszerzenia do scen świetlnych z funkcją 
zapamiętywania scen

■ – ■ ■ – ■ – – ■ ■

Przełącznik poziomu, sensor wielopozycyjny ■ – ■ ■ – ■ – – ■ ■

Przełącznik poziomu, sensor wielopozycyjny 
lewo/prawo

■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Wiele operacji, sensor lewo/prawo ■ – ■ – – ■ – – – –

Kanały pilota na podczerwień (maks. 13) – – – – – ■ ■ – ■ ■

Moduł scen świetlnych (8 scen dla maks. 8 
aktorów)

– – – – – – – – ■ ■

Moduł scen świetlnych (10 scen dla maks. 10 
aktorów)

– – – ■ – – – – – –

Programowalny klawisz Shift – – – – – – – – ■ ■

Funkcja zbliżeniowa – – – – – ■ ■ – – –

Tylko regulacja temperatury w pomieszczeniu

Odczyt temperatury – – – – – – – ■ – ■

Ustawienia termostatu pokojowego – – – ■ – ■ – – – ■

Podświetlany wyświetlacz – – – ■ – ■ – – – ■

Moduł do sterowania klimakonwektorem
wentylatorowym — ogrzewanie i chłodzenie

– – – ■ – ■ – – – ■

Media box/CD/DVD/radio – – – ■ – – – – – –

Zegar krótkoterminowy – – – ■ – – – – – –

Zegar tygodniowy – – – ■ – – – – – –

Budzik – – – ■ – – – – – –

Komunikaty – – – ■ – – – – – –

Wygaszacz ekranu – – – ■ – – – – – –

Wyświetlanie tekstów/wartości – – – ■ – ■ – – – –

Blokada urządzenia – – – ■ – – – – – –

Funkcja logiczna (w tym sceny świetlne) ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – –

Czujnik ruchu, 4 kanały – – – – ■ – – – – –

—
Dane techniczne
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Program ABB-priOn® z obsługą łącznika magistrali KNX 6120/12-101 lub 6120/13         (w zależności od kombinacji)	                                                       ABB-triton® (nowa generacja) Monoblock

6340-xx-101
1/2-klawiszowy

6341-xx-101 element
obsługowy z pokrętłem

6342-xx-101
3/6-klawiszowy

6344-xx-101 
kolorowy
wyświetlacz 
TFT 3,5”
(8,89 cm) z 
pokrętłem
obsługowym

6344-xx-101 6351-825-101 górna
listewka z wyświetlaczem
informacji, regulatorem
temperatury
w pomieszczeniu,
odbiornikiem
podczerwieni i czujnikiem
zbliżeniowym + 6342-xx-
101 3/6-klawiszowy

6350-825-101 górna
listewka z odbiornikiem
podczerwieni i 
czujnikiem
zbliżeniowym

6352-xx-101 dolna 
listewka
z czujnikiem 
temperatury

6320/10 
1/2-klawiszowy
6320/30 
3/6-klawiszowy
6320/50 
5/10-klawiszowy

6321/38
3/6-klawiszowy
z termostatem
pokojowym
6321/58
5/10-klawiszowy
z termostatem
pokojowym

KNX function

Załączanie, sensor  wielopozycyjny ■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Załączanie, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ ■ – ■ – – ■ ■

Ściemnianie, sensor wielopozycyjny ■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Ściemnianie, sensor lewo/prawo ■ – ■ ■ – ■ – – ■ ■

Żaluzje, sensor wielopozycyjny ■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Żaluzje, sensor wielopozycyjny lewo/prawo ■ ■ ■ ■ – ■ – – ■ ■

Działanie krótkie/długie, sensor lewo/prawo ■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Nadajnik wartości, sensor wielopozycyjny ■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Nadajnik wartości, sensor lewo/prawo ■ – ■ ■ – ■ – – ■ ■

Czujnik wartości ściemniania, sensor
wielopozycyjny

■ ■ ■ ■ – ■ – – ■ ■

Czerwona/zielona dioda LED stanu
(czerwony/zielony/wył.)

– – – – – – – – 1 dioda LED na klawisz 1 dioda LED

Diody LED RGB funkcji + stanu 1 dioda LED na sensor 1 dioda LED na przycisk 1 dioda LED na sensor – – 1 dioda LED na klawisz – – – –

Ustawianie trybu pracy termostatu pokojowego ■ – ■ ■ – ■ – – ■ ■

Nadajnik wartości, 2 obiekty, sensor  lewo/prawo ■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Moduł rozszerzenia do scen świetlnych z funkcją 
zapamiętywania scen

■ – ■ ■ – ■ – – ■ ■

Przełącznik poziomu, sensor wielopozycyjny ■ – ■ ■ – ■ – – ■ ■

Przełącznik poziomu, sensor wielopozycyjny 
lewo/prawo

■ – ■ – – ■ – – ■ ■

Wiele operacji, sensor lewo/prawo ■ – ■ – – ■ – – – –

Kanały pilota na podczerwień (maks. 13) – – – – – ■ ■ – ■ ■

Moduł scen świetlnych (8 scen dla maks. 8 
aktorów)

– – – – – – – – ■ ■

Moduł scen świetlnych (10 scen dla maks. 10 
aktorów)

– – – ■ – – – – – –

Programowalny klawisz Shift – – – – – – – – ■ ■

Funkcja zbliżeniowa – – – – – ■ ■ – – –

Tylko regulacja temperatury w pomieszczeniu

Odczyt temperatury – – – – – – – ■ – ■

Ustawienia termostatu pokojowego – – – ■ – ■ – – – ■

Podświetlany wyświetlacz – – – ■ – ■ – – – ■

Moduł do sterowania klimakonwektorem
wentylatorowym — ogrzewanie i chłodzenie

– – – ■ – ■ – – – ■

Media box/CD/DVD/radio – – – ■ – – – – – –

Zegar krótkoterminowy – – – ■ – – – – – –

Zegar tygodniowy – – – ■ – – – – – –

Budzik – – – ■ – – – – – –

Komunikaty – – – ■ – – – – – –

Wygaszacz ekranu – – – ■ – – – – – –

Wyświetlanie tekstów/wartości – – – ■ – ■ – – – –

Blokada urządzenia – – – ■ – – – – – –

Funkcja logiczna (w tym sceny świetlne) ■ ■ ■ ■ ■ ■ – – – –

Czujnik ruchu, 4 kanały – – – – ■ – – – – –
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Program Zenit

6125/98-509
1/2-klawiszowy

6126/98-509
2/4-klawiszowy

6129/98-509
3/6-klawiszowy

6129/98-509
3/6-klawiszowy
z odbiornikiem
podczerwieni 

6122/98-509 6124/98-509 

KNX function

Załączanie, para przycisków ■ ■ ■ ■ – –

Załączanie, przyciski górny/dolny ■ ■ ■ ■ – –

Ściemnianie, para przycisków ■ ■ ■ ■ – –

Ściemnianie, przyciski górny/dolny ■ ■ ■ ■ – –

Żaluzje, para przycisków ■ ■ ■ ■ – –

Żaluzje, przyciski górny/dolny ■ ■ ■ ■ – –

Działanie krótkie/długie, przyciski górny/dolny ■ ■ ■ ■ – –

Nadajnik wartości, para przycisków ■ ■ ■ ■ – –

Nadajnik wartości, przyciski górny/dolny ■ ■ ■ ■ – –

Czujnik wartości ściemniania, para przycisków ■ ■ ■ ■ – –

Czujnik wartości ściemniania, przyciski górny/
dolny

■ ■ ■ ■ – –

Diody LED RGB funkcji + stanu ■ ■ ■ ■ – –

Ustawianie trybu pracy termostatu pokojowego ■ ■ ■ ■ – –

Nadajnik wartości, 2 obiekty, przyciski górny/
dolny

■ ■ ■ ■ – –

Moduł rozszerzenia do scen świetlnych z funkcją
zapamiętywania scen

■ ■ ■ ■ – –

Przełącznik stopniowy, para przycisków ■ ■ ■ ■ – –

Przełącznik stopniowy, przyciski górny/dolny ■ ■ ■ ■ – –

Wiele operacji, przyciski górny/dolny ■ ■ ■ ■ – –

Kanały pilota na podczerwień (maks. 5) – – – ■ – –

Tylko regulacja temperatury w pomieszczeniu

Odczyt temperatury –  –  – – – ■

Ustawienia termostatu pokojowego –  –  – – – ■

Podświetlany wyświetlacz –  –  – – – ■

Moduł do sterowania klimakonwektorem
wentylatorowym — ogrzewanie i chłodzenie

–  –  – – – ■

10 kanałów logicznych (w tym aktor scen
świetlnych, aktor sekwencji, bramki logiczne itp.)

■ ■ ■ ■ – ■

Czujnik ruchu Busch-Watchdog, 4 kanały – – – – ■ –
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Program Wielofunkcyjne sensory, współpraca z portem magistralnym KNX 6120/12-101 i 6120/13 Czujnik ruchu
z wbudowanym
łącznikiem magistrali

Standardowe
elementy obsługowe,
port magistrali
w zestawie

sensory z wbudowanym łączem maigstrali

6125/02 1/2-klawiszowy
6126/02 2/4-klawiszowy
6127/02 4/8-klawiszowy

6129/01 3/6-klawiszowy
z odbiornikiem
podczerwieni

6128/28 2/4-klawiszowy
z termostatem pokojowym

6122/01 standard 6122/10 
6122/10-BS-500

6125/01  1-klawiszowy 
6126/01  2-klawiszowy 
6127/01  4-klawiszowy

6108/06
6108/06-BS  
1/2-klawiszowy

6108/07
6108/07-BS  
2/4-klawiszowy

6108/60 
6-częściowy czujnik 
KNX

6108/06-AP 
1/2-klawiszowy

6108/07-AP 
2/4-klawiszowy

Funkcja KNX

Załączanie, sensor wielopozycyjny ■ ■ ■ – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

Załączanie, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Ściemnianie, sensor wielopozycyjny ■ ■ ■ – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ściemnianie, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Żaluzje, sensor wielopozycyjny ■ ■ ■ – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

Żaluzja wenecka, sensor
wielopozycyjny lewo/prawo

■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Działanie krótkie/długie, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Nadajnik wartości, sensor wielopozycyjny ■ ■ ■ – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nadajnik wartości, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Czujnik wartości ściemniania, sensor
wielopozycyjny

■ ■ ■ – – – ■ ■ ■ ■ ■

Czerwona/zielona dioda LED stanu
(czerwony/zielony/wył.)

– – – – – Dwie diody LED na 
klawisz

– – 1 dioda LED –

Diody LED RGB funkcji + stanu Dwie diody LED na klawisz Dwie diody LED na klawisz Dwie diody LED na klawisz – – – Dwie diody LED na 
klawisz

Dwie diody LED na 
klawisz

– – –

Ustawianie trybu pracy termostatu pokojowego ■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Nadajnik wartości, 2 obiekty, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ – – ■ ■ ■ – ■ ■

Moduł rozszerzenia do scen świetlnych z funkcją
zapamiętywania scen

■ ■ ■ – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

Przełącznik poziomu, sensor wielopozycyjny ■ ■ ■ – – – ■ ■ ■ ■ ■

Przełącznik poziomu, sensor wielopozycyjny 
lewo/prawo

■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Wiele operacji, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ – – – – – – – –

Kanały pilota na podczerwień (maks. 5) – ■ – – – – – – – – –

Tylko regulacja temperatury w pomieszczeniu

Odczyt temperatury – – ■ – – – ■ ■ ■ – –

Ustawienia termostatu pokojowego – – ■ – – – – – ■ (tylko jako  
urządzenie podrzędne)

– –

Podświetlany wyświetlacz – – ■ – – – – – – – –

Moduł do sterowania klimakonwektorem
wentylatorowym — ogrzewanie i chłodzenie

– – ■ – – – – – ■ (tylko jako  
urządzenie podrzędne)

– –

Funkcja logiczna (w tym sceny świetlne) ■ ■ ■ ■ ■ – – – – – –

Czujnik ruchu, 4 kanały – – – ■ ■ – – – – – –

ABB

basic55® – – – – – – ■ ■ ■ ■ ■

future® linear ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Busch-axcent® ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

pure stainless steel ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

carat® ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ocean® – – – – – – – – – ■ ■

All Weather 44 – – – – – – – – – ■ ■

—
Dane techniczne
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Program Wielofunkcyjne sensory, współpraca z portem magistralnym KNX 6120/12-101 i 6120/13 Czujnik ruchu
z wbudowanym
łącznikiem magistrali

Standardowe
elementy obsługowe,
port magistrali
w zestawie

sensory z wbudowanym łączem maigstrali

6125/02 1/2-klawiszowy
6126/02 2/4-klawiszowy
6127/02 4/8-klawiszowy

6129/01 3/6-klawiszowy
z odbiornikiem
podczerwieni

6128/28 2/4-klawiszowy
z termostatem pokojowym

6122/01 standard 6122/10 
6122/10-BS-500

6125/01  1-klawiszowy 
6126/01  2-klawiszowy 
6127/01  4-klawiszowy

6108/06
6108/06-BS  
1/2-klawiszowy

6108/07
6108/07-BS  
2/4-klawiszowy

6108/60 
6-częściowy czujnik 
KNX

6108/06-AP 
1/2-klawiszowy

6108/07-AP 
2/4-klawiszowy

Funkcja KNX

Załączanie, sensor wielopozycyjny ■ ■ ■ – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

Załączanie, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Ściemnianie, sensor wielopozycyjny ■ ■ ■ – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

Ściemnianie, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Żaluzje, sensor wielopozycyjny ■ ■ ■ – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

Żaluzja wenecka, sensor
wielopozycyjny lewo/prawo

■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Działanie krótkie/długie, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Nadajnik wartości, sensor wielopozycyjny ■ ■ ■ – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

Nadajnik wartości, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Czujnik wartości ściemniania, sensor
wielopozycyjny

■ ■ ■ – – – ■ ■ ■ ■ ■

Czerwona/zielona dioda LED stanu
(czerwony/zielony/wył.)

– – – – – Dwie diody LED na 
klawisz

– – 1 dioda LED –

Diody LED RGB funkcji + stanu Dwie diody LED na klawisz Dwie diody LED na klawisz Dwie diody LED na klawisz – – – Dwie diody LED na 
klawisz

Dwie diody LED na 
klawisz

– – –

Ustawianie trybu pracy termostatu pokojowego ■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Nadajnik wartości, 2 obiekty, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ – – ■ ■ ■ – ■ ■

Moduł rozszerzenia do scen świetlnych z funkcją
zapamiętywania scen

■ ■ ■ – – ■ ■ ■ ■ ■ ■

Przełącznik poziomu, sensor wielopozycyjny ■ ■ ■ – – – ■ ■ ■ ■ ■

Przełącznik poziomu, sensor wielopozycyjny 
lewo/prawo

■ ■ ■ – – – ■ ■ – ■ ■

Wiele operacji, sensor lewo/prawo ■ ■ ■ – – – – – – – –

Kanały pilota na podczerwień (maks. 5) – ■ – – – – – – – – –

Tylko regulacja temperatury w pomieszczeniu

Odczyt temperatury – – ■ – – – ■ ■ ■ – –

Ustawienia termostatu pokojowego – – ■ – – – – – ■ (tylko jako  
urządzenie podrzędne)

– –

Podświetlany wyświetlacz – – ■ – – – – – – – –

Moduł do sterowania klimakonwektorem
wentylatorowym — ogrzewanie i chłodzenie

– – ■ – – – – – ■ (tylko jako  
urządzenie podrzędne)

– –

Funkcja logiczna (w tym sceny świetlne) ■ ■ ■ ■ ■ – – – – – –

Czujnik ruchu, 4 kanały – – – ■ ■ – – – – – –

ABB

basic55® – – – – – – ■ ■ ■ ■ ■

future® linear ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Busch-axcent® ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

pure stainless steel ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

carat® ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

ocean® – – – – – – – – – ■ ■

All Weather 44 – – – – – – – – – ■ ■
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Program Regulator temperatury w pomieszczeniu FM

6108/18
6108/18-BS

6109/18 6109/28 6109/08 6109/05

Element obsługowy

Funkcja standardowa – – – – –

Funkcja dodatkowa – – – – –

Wskazanie

Wyświetlacz ■ ■ ■ – –

Wskazanie rzeczywistej temperatury ■ ■ ■ – –

Wskazanie stanu w formie tekstu i/lub IKONY – ■ ■ – –

RTC

Obsługa ręczna ■ ■ ■ – –

Ogrzewanie i/lub chłodzenie z dodatkowym etapem/bez 
niego

■ ■ ■ ■ ■

Klimakonwektor wentylatorowy ■ ■ ■ ■ ■

Urządzenie nadrzędne/podrzędne ■ ■ ■ Tylko urządzenie nadrzędne Tylko urządzenie nadrzędne

Podstawowy odbiornik ■ ■ ■ ■ ■

Wewnętrzny i/lub zewnętrzny czujnik rzeczywistej
temperatury

■ ■ ■ ■ Tylko zewnętrzny

Wewnętrzny czujnik rzeczywistej temperatury ■ ■ ■ ■ ■

Jakość powietrza

CO₂ – – ■ – –

Wilgotność – – ■ – –

Ciśnienie powietrza – – ■ – –

Wejście uniwersalne/wejście binarne

Załączanie/alarm – ■ ■ ■ ■

Ściemnianie – ■ ■ ■ ■

Żaluzje – ■ ■ ■ ■

Wartość – ■ ■ ■ ■

Scena – ■ ■ ■ ■

Sekwencje łączeniowe – ■ ■ ■ ■

Wiele funkcji – ■ ■ ■ ■

Licznik impulsów – ■ ■ ■ ■

Uniwersalne wejście analogowe, np. czujniki zewnętrzne

0–10 V (zewnętrzne) – ■ ■ ■ ■

1–10 V (zewnętrzne) – ■ ■ ■ ■

Górna/dolna wartość progowa – ■ ■ ■ ■

Wejście uniwersalne zewnętrznego
czujnika temperatury (PT1000 lub 6226/T)
Czujnik rzeczywistej temperatury – ■ ■ ■ ■

Ogranicznik temperatury – ■ ■ ■ ■

ABB

basic55® ■ ■ ■ ■ –

future® linear ■ ■ ■ ■ –

Busch-axcent® ■ ■ ■ ■ –

pure stainless steel ■ ■ ■ ■ –

carat® ■ ■ ■ ■ –

ocean® – – – – –

All Weather 44 – – – – –

—
Dane techniczne
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Program Regulator temperatury w pomieszczeniu FM

6108/18
6108/18-BS

6109/18 6109/28 6109/08 6109/05

Element obsługowy

Funkcja standardowa – – – – –

Funkcja dodatkowa – – – – –

Wskazanie

Wyświetlacz ■ ■ ■ – –

Wskazanie rzeczywistej temperatury ■ ■ ■ – –

Wskazanie stanu w formie tekstu i/lub IKONY – ■ ■ – –

RTC

Obsługa ręczna ■ ■ ■ – –

Ogrzewanie i/lub chłodzenie z dodatkowym etapem/bez 
niego

■ ■ ■ ■ ■

Klimakonwektor wentylatorowy ■ ■ ■ ■ ■

Urządzenie nadrzędne/podrzędne ■ ■ ■ Tylko urządzenie nadrzędne Tylko urządzenie nadrzędne

Podstawowy odbiornik ■ ■ ■ ■ ■

Wewnętrzny i/lub zewnętrzny czujnik rzeczywistej
temperatury

■ ■ ■ ■ Tylko zewnętrzny

Wewnętrzny czujnik rzeczywistej temperatury ■ ■ ■ ■ ■

Jakość powietrza

CO₂ – – ■ – –

Wilgotność – – ■ – –

Ciśnienie powietrza – – ■ – –

Wejście uniwersalne/wejście binarne

Załączanie/alarm – ■ ■ ■ ■

Ściemnianie – ■ ■ ■ ■

Żaluzje – ■ ■ ■ ■

Wartość – ■ ■ ■ ■

Scena – ■ ■ ■ ■

Sekwencje łączeniowe – ■ ■ ■ ■

Wiele funkcji – ■ ■ ■ ■

Licznik impulsów – ■ ■ ■ ■

Uniwersalne wejście analogowe, np. czujniki zewnętrzne

0–10 V (zewnętrzne) – ■ ■ ■ ■

1–10 V (zewnętrzne) – ■ ■ ■ ■

Górna/dolna wartość progowa – ■ ■ ■ ■

Wejście uniwersalne zewnętrznego
czujnika temperatury (PT1000 lub 6226/T)
Czujnik rzeczywistej temperatury – ■ ■ ■ ■

Ogranicznik temperatury – ■ ■ ■ ■

ABB

basic55® ■ ■ ■ ■ –

future® linear ■ ■ ■ ■ –

Busch-axcent® ■ ■ ■ ■ –

pure stainless steel ■ ■ ■ ■ –

carat® ■ ■ ■ ■ –

ocean® – – – – –

All Weather 44 – – – – –
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—
Dane techniczne

Program ABB-tacteo

Kwadrat
Poziomo
Pionowo

(86 mm x 86 mm)
(115 mm x 86 mm)
(86 mm x 115 mm)

TB/U1.1.1-CG
TB/U1.2.1-CG
TB/U1.3.1-CG

TB/U2.4.1-CG
TB/U2.8.1-CG
TB/U2.7.1-CG

TB/U4.4.1-CG
TB/U4.7.1-CG
TB/U4.8.1-CG

TB/U6.4.1-CG
TB/U6.7.1-CG
TB/U6.8.1-CG

TR/U.1.1-CG
TR/U.2.1-CG
TR/U.3.1-CG

TBW/U.1.1-CG
TBW/U.2.1-CG
TBW/U.3.1-CG

TA/U3.1.1-CG
TA/U3.2.1-CG
TA/U3.3.1-CG

TLM/U.1.1-CG
TLM/U.2.1-CG
TLM/U.3.1-CG

TKK/U.1.1-CG
TKK/U.3.1-CG

TKM/U.1.1-CG
TKM/U.3.1-CG

Element obsługowy

Funkcja standardowa ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Funkcja dodatkowa ■ ■ ■ ■ ■ ■  –  –  –  –

Wskazanie

Wyświetlacz  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Wskazanie rzeczywistej temperatury  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Wskazanie stanu w formie tekstu i/lub IKONY  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

RTC

Obsługa ręczna  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Ogrzewanie i/lub chłodzenie z dodatkowym
etapem/bez niego

 –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Klimakonwektor wentylatorowy  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Urządzenie nadrzędne/podrzędne  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Podstawowy odbiornik  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Wewnętrzny i/lub zewnętrzny czujnik
rzeczywistej temperatury

 –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Wewnętrzny czujnik rzeczywistej temperatury ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Montaż

VDE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

IT (tylko jako 115 mm x 86 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

NEMA (tylko jako 86 mm x 115 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Program ABB-tacteo

Kwadrat
Poziomo
Pionowo

(86 mm x 86 mm)
(115 mm x 86 mm)
(86 mm x 115 mm)

TB/U1.1.1-CG
TB/U1.2.1-CG
TB/U1.3.1-CG

TB/U2.4.1-CG
TB/U2.8.1-CG
TB/U2.7.1-CG

TB/U4.4.1-CG
TB/U4.7.1-CG
TB/U4.8.1-CG

TB/U6.4.1-CG
TB/U6.7.1-CG
TB/U6.8.1-CG

TR/U.1.1-CG
TR/U.2.1-CG
TR/U.3.1-CG

TBW/U.1.1-CG
TBW/U.2.1-CG
TBW/U.3.1-CG

TA/U3.1.1-CG
TA/U3.2.1-CG
TA/U3.3.1-CG

TLM/U.1.1-CG
TLM/U.2.1-CG
TLM/U.3.1-CG

TKK/U.1.1-CG
TKK/U.3.1-CG

TKM/U.1.1-CG
TKM/U.3.1-CG

Element obsługowy

Funkcja standardowa ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Funkcja dodatkowa ■ ■ ■ ■ ■ ■  –  –  –  –

Wskazanie

Wyświetlacz  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Wskazanie rzeczywistej temperatury  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Wskazanie stanu w formie tekstu i/lub IKONY  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

RTC

Obsługa ręczna  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Ogrzewanie i/lub chłodzenie z dodatkowym
etapem/bez niego

 –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Klimakonwektor wentylatorowy  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Urządzenie nadrzędne/podrzędne  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Podstawowy odbiornik  –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Wewnętrzny i/lub zewnętrzny czujnik
rzeczywistej temperatury

 –  –  –  – ■  –  –  –  –  –

Wewnętrzny czujnik rzeczywistej temperatury ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

Montaż

VDE ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

BS ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

IT (tylko jako 115 mm x 86 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■

NEMA (tylko jako 86 mm x 115 mm) ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■ ■
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Dane techniczne

Program ABB-tacteo

Pionowo 
Poziomo

(86 mm x 157 mm)
(157 mm x 86 mm)

TB/U12.7.1-CG
TB/U12.8.1-CG

TBR/U4.7.1-CG
TBR/U4.8.1-CG

TSN/U.2.1-CG TSM/U.2.1-CG

Element obsługowy

Funkcja standardowa ■ ■ ■ ■

Funkcja dodatkowa ■ ■  –  –

Wskazanie

Wyświetlacz  – ■  –  –

Wskazanie rzeczywistej temperatury  – ■  –  –

Wskazanie stanu w formie tekstu i/lub IKONY  – ■  –  –

RTC

Obsługa ręczna  – ■  –  –

Ogrzewanie i/lub chłodzenie z dodatkowym
etapem/bez niego

 – ■  –  –

Klimakonwektor wentylatorowy  – ■  –  –

Urządzenie nadrzędne/podrzędne  – ■  –  –

Podstawowy odbiornik  – ■  –  –

Wewnętrzny i/lub zewnętrzny czujnik
rzeczywistej temperatury

 – ■  –  –

Wewnętrzny czujnik rzeczywistej temperatury ■ ■ ■ ■

Montaż

VDE ■ ■ ■ ■

BS ■ ■ ■ ■

IT (tylko jako 157 mm x 86 mm)  –  – ■ ■

NEMA (tylko jako 86 mm x 157 mm) ■ ■ ■ ■
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Notatki
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© Copyright 2018 ABB. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Dane techniczne mogą ulec zmianie bez zapowiedzi.

—
ABB Sp. z o.o.
ul. Żegańska 1
04-713 Warszawa

www.abb.pl

Contact Center:
Telefon: +48 2222 3 7777


