


40 HET PERFECTE DUEO VAN IN- EN OPBOUW INSTALLATIEKASTEN.

N/PE schroef aansluitklemmen
Installatiekasten AK600O/UK600

Configureer op basis van behoefte
De modulariteit en het uitgebreide productassortiment

Productvoordelen
Flexibel aansluitklemsysteem voor meerdere

maken dit mogelijk het aanpassen van de nieuwe producten
aan de behoeften op basis van gebruik in de echte wereld.

Er kunnen verschillende aansluitklemmen op één worden

gecombineerd gemeenschappelijke vervoerder indien nodig.
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N-potentialen: Schroefaansluitingen: 1,5 tot 16 mm?

voor stijve geleiders; voor flexibele geleiders tot 16 mm?
(adereindhulzen vereist)
Optimaal bij gebruik van meerdere aardlekschakelaars
Nauwkeurige toewijzing van de klemmen door duidelijke
kleurcodering: N = blauw, PE = geelgroen
Eenvoudig labelen van de aansluitklemmen met
voorbedrukte, zelfklevende nummerstrips
Breed scala aan toepassingen: kan worden gebruikt in de
UK600 en MISTRALG65-serie consumentenunits, allemaal
compact verdeelborden, en bij alle meterkasten, wand- en
vloerstaande kasten

Schroef Schroef
connectie PE connectie
N/PE klemblokken N schroef- systeem schroef- systeem
met eenheid aansluitklemmen Types | mm? mm? aansluitklemmen Type | mm? mm?
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BESTELINFORMATIE

N/PE schroef aansluitklemmen
Installatiekasten AK600O/UK600

Aantal Aantal
klemmen klemmen maximum
1,5-4 2,5-25 rated
Artikel mm? mm? current [A] Pcs. Type Ordernummer
. N schroef 3x6 3x16 100 1 ZKS6B 2CPX063167R9999
ek aansluitklemmen 5/270 41257 1SPE0O7715F0731
W Voor aansluitklemmen
6x6 5x16 100 1 ZKS11B 2CPX063168R9999
ZKS11B 5/150 41Z58 1SPEO0O7715F0732
9x6 7x16 100 1 ZKS16B 2CPX063169R9999
5/120 41Z59 1SPEOO7715F0733
12x6 9x16 100 1 ZKS21B 2CPX063170R9999
5/90 41Z60 1SPEOO7715F0734
15x6 11x16 100 1 ZKS26B 2CPX063171R9999
5/90 41761 1SPEOO7715F0735
. PE schroef 3x6 3x16 100 1 ZKS6G 2CPX063172R9999
= 000 aansluitklemmen 5/270 41262 1SPE007715F0741
L g Voor aansluitklemmen
s 6Xx6 5x16 100 1 ZKS11G 2CPX063173R9999
ZKS11G 5/150 41763 1SPEO07715F0742
9x6 7x16 100 1 ZKS16G 2CPX063174R9999
5/120 41764 1SPEOO7715F0743
12x6 9x16 100 1 ZKS21G 2CPX063175R9999
5/90 41765 1SPEOO7715F0744
15x6 11x16 100 1 ZKS26G 2CPX063176R9999
5/90 41766 1SPEOO7715F0745
RCD-aansluitklem voor zijdelingse en DIN-railinstallatie 1 ZK507 2CPX030892R9999
p 3x 16 mm? + 2 x 10 mm2 Cu pluggable
ZK507
) Quick-carriers voor UK6... 1 ZK600 2CPX063178R9999
g ._‘__," Usable width for aansluitklemmen 247 mm
¥ ..-.,--,-.--!--"-""'“""“ o 15 units
ZK600
Quick-carriers voor AK6... 1 ZK21 1SPEOO7715F0752
on® 2 Usable width for aansluitklemmen 263 mm,
SOT L 16 units
L
[
ZK21
Kabelinzet voor installatiekast 1 uUzB1 2CPX031407R9999
e Met geintegreerde aansluitklemdrager
o ::__—;:—:-""’""‘H o Boven of onder, 1 tot 5 rijen
b _—— Bruikbare breedte voor klemmen 277 mm, 17 stuks
UzZB1

Quick-carriers Type ZK600 voor UK600

eenheden

Quick-carriers Type ZK21 voor AK600

1 "2 "3 "4 "5 "6 ' 7 "8 9 100 1 ' 12 13 14 15 ' 16 eenheden
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Mediaverdeler AK60O

Volledig uitgerust met drievoudig stopcontact en universeel patchpaneel -

zonder deur

Opbouw mediaverdeler — AK600, IP20*/1P30 [0

AK600 als multimedia versie

Mechanische impact kracht: IKO7

Beschikbaar in 2 tot 5 rij versie

Installatiekast:

- niet kromtrekkende, breukvaste, onbrandbare, halogeenarme kunststof

- met kabeltrekontlastingskam

- met afneembare kabelinlaten

- combineerbaar

Met afneembare DIN-rail in de bovenste rij

Patchpaneel in geisoleerde uitvoering voor maximaal 12 Keystone- en EDAT-modules
Modulaire montageplaat van geperforeerd plaatstaal voor apparaten

Eenvoudige en gereedschapsloze installatie van de apparaten met behulp van de "apparaatriem"
120° draaibare drievoudige stekkerdoos voor de voeding van inbouwapparaten

Draadhouder voor professionele kabelorganisatie

01 Basis 01

02 Afneembare DIN-rail

— " 3
03 Universeel
patchpaneel

04 Verwijderbaar
modulair geperforeerd /
plaatstaal montageplaat

05 3-voudig inklik-
baar stopcontact, -

120° draaibaar -

06 Deksel met 90°
snelspanschroeven, - !
verzegelbaar ‘ o &

-

— '
07 Plaatstalen deur = ) © S
met WiFi-inzetstuk )

(accessoires) _ /‘ -
05 9 I

06

o7

S
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Mediaverdeler AK60O
Volledig uitgerust met drievoudig stopcontact en universeel patchpaneel -
zonder deur

Artikel HxBxD(mm) Aantal Type Ordernummer

Opbouw mediaverdeler zonder deur, 3 rijen

Behuizing met verwijderbare modulaire 578 x339x98 1 AK636M 2CPX031811R9999
montageplaten van geperforeerd plaatstaal,

verwijderbare DIN-rails, draadhouders voor

kabelinvoer, 12-voudige patchpanelen met

uitbreekopeningen voor Keystone- en EDAT-

modules*, Snap-in 3-voudige contactdoos,

120° draaibaar met EURO -insert, rubberen

apparaathouder voor montage zonder

gereedschap, zonder deur

Opbouw mediaverdeler zonder deur, 4 rijen

Behuizing met verwijderbare modulaire 703 x339x98 1 AK648M 2CPX031812R9999
montageplaten van geperforeerd plaatstaal,

verwijderbare DIN-rails, draadhouders voor

kabelinvoer, 12-voudige patchpanelen met

uitbreekopeningen voor Keystone- en EDAT-

modules*, Snap-in 3-voudige contactdoos,

120° draaibaar met EURO -insert, rubberen

apparaathouder voor montage zonder

gereedschap, zonder deur

Opbouw mediaverdeler zonder deur, 5 rijen

Behuizing met verwijderbare modulaire 828 x339x98 1 AK660M 2CPX031813R9999
montageplaten van geperforeerd plaatstaal,

verwijderbare DIN-rails, draadhouders voor

kabelinvoer, 12-voudige patchpanelen met

uitbreekopeningen voor Keystone- en EDAT-

modules*, Snap-in 3-voudige contactdoos,

120° draaibaar met EURO -insert, rubberen

apparaathouder voor montage zonder

gereedschap, zonder deur

AK660M

* Specificaties voor perforaties voor patchpaneelmodules, zie pagina 62
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Mediaverdeler AK60O
Basis versie zonder deur

Opbouw mediaverdeler — AK600, IP20*/1P30 [0

AK600 als multimedia versie

Mechanische impact kracht: IKO7

Beschikbaar in 2 tot 5 rij versie

Installatiekast:

- niet kromtrekkende, breukvaste, onbrandbare, halogeenarme kunststof
- met kabeltrekontlastingskam

- met afneembare kabelinlaten

- combineerbaar

Met afneembare DIN-rail in de bovenste rij

Patchpaneel in geisoleerde uitvoering voor maximaal 12 Keystone- en EDAT-modules

Modulaire montageplaat van geperforeerd plaatstaal voor apparaten

Eenvoudige en gereedschapsloze installatie van de apparaten met behulp van de "apparaatriem

120° draaibare drievoudige stekkerdoos voor de voeding van inbouwapparaten

Draadhouder voor professionele kabelorganisatie

01 Basis o1

02 Afneembare DIN-rail

— " i
03 Verwijderbaar

modulair geperforeerd

plaatstaal montageplaat -

04 Deksel met 90° / -
snelspanschroeven, —
verzegelbaar -

05 Plaatstalen deur -
met WiFi-inzetstuk /
(accessoires) g

04

05

NS



BESTELINFORMATIE

Mediaverdeler AK60O
Basis versie zonder deur

Artikel Hx B x D (mm) Aantal Type Ordernummer

Opbouw mediaverdeler zonder deur, 2 rijen

Behuizing met verwijderbaar modulair 453 x339x98 1 AK620MB  2CPX031814R9999
geperforeerd montageplaten van plaatstaal,

verwijderbare DIN-rails,

draadhouders voor kabelinvoer, rubberen

apparaathouder voor gereedschapsloze

montage, zonder deur

Opbouw mediaverdeler zonder deur, 3 rijen

Behuizing met verwijderbaar modulair 578 x339x98 1 AK630MB  2CPX031815R9999
geperforeerd montageplaten van plaatstaal,

verwijderbare DIN-rails,

draadhouders voor kabelinvoer, rubberen

apparaathouder voor gereedschapsloze

montage, zonder deur

Opbouw mediaverdeler zonder deur, 4 rijen

Behuizing met verwijderbaar modulair 703 x339x98 1 AK640MB 2CPX031816R9999
geperforeerd montageplaten van plaatstaal,

verwijderbare DIN-rails,

draadhouders voor kabelinvoer, rubberen

apparaathouder voor gereedschapsloze

montage, zonder deur

AK640MB

Opbouw mediaverdeler zonder deur, 5 rijen

Behuizing met verwijderbaar modulair 828 x339x98 1 AK650MB  2CPX031817R9999
geperforeerd montageplaten van plaatstaal,

verwijderbare DIN-rails,

draadhouders voor kabelinvoer, rubberen

apparaathouder voor gereedschapsloze

montage, zonder deur

AK650MB
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Mediaverdeler UK600
Verdeler met en zonder sierlijst en deur

Inbouwverdeler - UK600, IP30 & [@ W*

Installatiekast UK600 als multimedia versie

Afmetingen volgens de standaardbehuizingen volgens DIN 43871

Mechanische impact kracht: IKO7

Beschikbaar in 2 tot 5 rij versie als inbouwverdeler

Kan worden gelipgraded voor opbouwmontage of gedeeltelijk inbouwmontage

Uitbreidbaar voor hollewandmontage met behulp van UZ91P4

Installatiekast:

- niet kromtrekkende, breukvaste, onbrandbare, halogeenarme kunststof
- met kabeltrekontlastingskam

- met afneembare kabelinlaten

- combineerbaar

Omkeerbare opening (zonder gereedschap)

Communicatiekanaal voor horizontale en verticale verbinding

Met afneembare DIN-rail in de bovenste rij

Patchpaneel in geisoleerde uitvoering voor maximaal 12 Keystone-modules

Modulaire montageplaat van geperforeerd plaatstaal voor apparaten

Eenvoudige en gereedschapsloze installatie van de apparaten met behulp van de "apparaatriem"

120° draaibare drievoudige stekkerdoos voor de voeding van inbouwapparaten

Met sierlijst en plaatstalen deuren als plaatstalen deur met wit kunststof inzetstuk, voor verbeterde Wifi-signalen of als basis versie

zonder sierlijst en deur

Draadhouder voor professionele kabelorganisatie

*In combinatie met hollewandmontageset UZ91P4




BESTELINFORMATIE

Mediaverdeler UK600
Verdeler met en zonder sierlijst en deur

Artikel Afmetingen HxBxD(mm) Pcs. Type Ord. no.
Inbouw mediaverdeler met sierlijst en geventileerde Wifi-deur
: Instakkatiekast met modulaire 3rijen 1 UK636MV  2CPX031384R9999
— geperforeerde plaatstalen Niswand 605 x 367 x 95
! montageplaten en verwijderbare uitgesneden 578 x340x 88
== DIN-rail 4 rijen 1 UK648MV  2CPX031385R9999
_ Draadhouder voor kabelinvoer Niswand 730 x 367 x95
Patchpanel voor maximaal 12 Keystone- itgesneden 703 x 340 x 88
- modules, Snap-on triSU-contactdoos . 1 UK660MV  2CPX031386R9999
120° draaibaar met EURO-inzetstuk :
Apparaatriem voor montage zonder Niche 855x 367 x95
UK636MV PP 9 wall cut out 828 x 340 x 88
gereedschap.
Plaatstalen deur geventileerd
Inbouw mediaverdeler met sierlijst en deur met ventilatiegaten
Instakkatiekast met modulaire 3rijen 1 UK636MW  2CPX031387R9999
— geperforeerde plaatstalen Niswand 605 x 367 x95
| montageplaten en verwijderbare uitgesneden 578 x340x 88
== DIN-rail 4rijen 1 UK648MW 2CPX031388R9999
% i Draadhouder voor kabelinvoer Niswand 730x 367 X 95
Patchpanel voor maximaal 12 Keystone- uitgesneden 703 x 340 x 88
15 3 U modules, Snap-on triSU-contactdoos .
. 120° draaibaar met EURO-inzetstuk iﬁrs]]vignd 1 UKEEOMW  2CPX031389R9999
k36 Apparaatriem voor MONtage Zonder  irgagneden 855 x 367 x95
Plaatstalen deur geventileerd met wit 828x340x88
plastic inzet 30% transparant, voor
verbeterde Wifi-signalen
Inbouw mediaverdeler met sierlijst en deur met ventilatiegaten
i Instakkatiekast met modulaire 2 rijen 1 UK620MV  2CPX031390R9999
geperforeerde plaatstalen Niswand 480 x 367 x 95
montageplaten en verwijderbare uitgesneden 453 x340x 88
DIN-rail 3 rijen 1 UK630MV  2CPX031391R9999
Draadhouder voor kabelinvoer Niswand 605 x 367 x 95
Patchpanel voor maximaal 12 Keystone- itgesneden 578 x 340 x 88
modules, Snap-on triSU-contactdoos " . | 1 UK640MV  2CPX031392R9999
120° draaibaar met EURO-inzetstuk .
Apparaatriem voor montage zonder Niswand 730x367x95
PP 9 uitgesneden 703 x 340 x 88
gereedschap.
Plaatstalen deur geventileerd 5rijen 1 UK650MV  2CPX031393R9999
Niswand 855 x 367 x 95
uitgesneden 828 x340x 88
Inbouw mediaverdeler met sierlijst en deur met ventilatiegaten, zonder stopcontact
= = Instakkatiekast met modulaire 2 rijen 1 UK620MVB 2CPX031454R9999
i . geperforeerde plaatstalen Niswand 480 x 367 x 95
@ montageplaten en verwijderbare uitgesneden 453 x 340 x 88
== DIN-rail 3 rijen 1 UKG630MVB 2CPX031455R9999
I _ Draadhouder voor kabelinvoer Niswand 605 x 367 X 95
! Patchpanel voor maximaal 12 Keystone- itgesneden 578 x 340 x 88
= modules, Snap-on triSU-contactdoos " 1 UK640MVB 2CPX031456R9999
e 120° draaibaar met EURO-inzetstuk .
Apparaatriem voor montage zonder Niswand 730x367x95
UK630MVB gereedschap. uitgesneden 703 x340x88
Plaatstalen deur geventileerd 5rijen 1 UK650MVB 2CPX031457R9999
Niswand 855 x 367 x 95
uitgesneden 828 x340x 88
- Flush-mounted mediaverdeler as basis zonder sierlijst en deur
| faimerent Instakkatiekast met modulaire 2 rijen 1 UK624MB  2CPX031394R9999
— geperforeerde plaatstalen Niswand 480 x 367 x 95
- montageplaten en verwijderbare uitgesneden 453 x 340 x 88
" DIN-rail 3rijen 1 UK636MB  2CPX031395R9999
' Draadhouder voor kabelinvoer Niswand 605 x 367 x 95
Montagebeugel uitgesneden 578 x340x 88
‘ ' Aslf;zrgsact::m voormontagezonder . 1 UK648MB 2CPX031396R9999
9 P Niswand 730 x 367 x 95
UK630MB uitgesneden 703x340x 88
5 rijen 1 UK660MB  2CPX031397R9999
Niswand 855 x 367 x95

uitgesneden

828 x340x 88

* Specificaties voor perforaties voor patchpaneelmodules, zie pagina 62
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Combiverdeler UK600
Met sierlijst en geventileerde of WiFi-deur

Inbouwverdelers - UK600, IP30 @ V"

I, upto63 A

Combiverdeler als verdeler en mediaverdeler

Afmetingen volgens de standaardbehuizingen volgens DIN 43871

Voor gebouwinstallatie volgens DIN 18015

Mechanische impact kracht: IKO7

Beschikbaar in 2 of 3 rij versie als inbouwverdeler

Kan worden gelipgraded voor opbouwmontage of gedeeltelijk inbouwmontage
Uitbreidbaar voor hollewandmontage met behulp van UZ91P4

Installatiekast:

- niet kromtrekkende, breukvaste, onbrandbare, halogeenarme kunststof

- met kabeltrekontlastingskam

- met afneembare kabelinlaten

- combineerbaar

Omkeerbare opening (zonder gereedschap)

Communicatiekanaal voor horizontale en verticale verbinding

Met N/PE quick-plug aansluitklem

Deksel met 90° snelspanschroeven, verzegelbaar

45mm slots voor 12 apparaten, uitbreidbaar tot 14

Labelsysteem

Gestandaardiseerde scheiding van de spanningsniveaus door middel van een scheidingswand met uitbreekopening voor stopcontact-
en mediamodules

Modulaire montageplaat van geperforeerd plaatstaal voor apparaten
Eenvoudige en gereedschapsloze installatie van de apparaten met behulp van de "apparaatriem"
Click-in wandcontactdoos, 90° draaibaar voor de voeding van inbouwapparaten
Draadhouder voor professionele kabelorganisatie

Met sierlijst en plaatstalen deur of plaatstalen deur

*In combinatie met hollewandmontageset UZ91P4

=
\®




BESTELINFORMATIE

Combiverdeler UK600
Met sierlijst en geventileerde of WiFi-deur

49

Artikel Afmetingen HxBxD (mm) Pcs. Type Ord. no.
Inbouw combiverdeler met sierlijst en geventileerde deur
r = Instakkatiekast met modulaire 2 rijen* 1 UK662CV ~ 2CPX031398R9999
_" geperforeerde plaatstalen Niswand 855 x 367 x 95
E montageplaten en uitgesneden 828 x340x 88
- verwijderbare DIN-rail 3rijen 1 UK663CV  2CPX031399R9999
| = Draadhouder voor kabelinvoer Niswand 855 x 367 X 95
’ Patchpanel voor maximaal 12 jtgesneden 828 x 340 x 88
Keystone-modules, Shap-on
_ ¢, triSU-contactdoos 120°
) draaibaar met EURO-inzetstuk
Apparaatriem voor montage
UK662CY zonder gereedschap.
Plaatstalen deur geventileerd
Inbouw combiverdeler met sierlijst en geventileerde WIFI deur
— Instakkatiekast met modulaire 2 rijen* 1 UK662CVC 2CPX031450R9999
e geperforeerde plaatstalen Niswand 855 x 367 x 95
; montageplaten en uitgesneden 828 x340x 88
. verwijderbare DIN-rail 3rijen 1 UK663CVC  2CPX031451R9999
| == Draadhouder voor kabelinvoer Niswand 855 x 367 X 95
’ Patchpanel voor maximaal 12 uitgesneden 828 x 340 x 88
Keystone-modules, Snap-on
- triSU-contactdoos 120°
draaibaar met EURO-inzetstuk
Apparaatriem voor montage
UKB62CVC zonder gereedschap.
Plaatstalen deur geventileerd
Inbouw combiverdeler met sierlijst en geventileerde deur
[ Instakkatiekast met modulaire 2 rijen* 1 UK662CW  2CPX031400R9999
—-"“ geperforeerde plaatstalen Niswand 855 x 367 x95
montageplaten en uitgesneden 828 x 340 x 88
_ — verwijderbare DIN-rail 3rijen 1 UK663CW  2CPX031401R9999
| Draadhouder voor kabelinvoer Niswand 855 x 367 x 95
’ Patchpanel voor maximaal 12 jtgesneden 828 x 340 x 88
Keystone-modules, Snap-on
w & triSU-contactdoos 120°
\& draaibaar met EURO-inzetstuk
Apparaatriem voor montage
zonder gereedschap.
UKeezCw Plaatstalen deur geventileerd
met wit plastic inzet 30%
transparant, voor verbeterde
Wwifi-signalen
Inbouw combiverdeler met sierlijst en geventileerde WIFI deur
e Instakkatiekast met modulaire 2 rijen* 1 UK662CWC 2CPX031452R9999
— | geperforeerde plaatstalen Niswand 855 x 367 x 95
montageplaten en uitgesneden 828 x 340 x 88
verwijderbare DIN-rail 3 rijen 1 UK663CWC 2CPX031453R9999

UK662CWC

Draadhouder voor kabelinvoer Niswand
Patchpanel voor maximaal 12 ,itgesneden
Keystone-modules, Shap-on
triSU-contactdoos 120°

draaibaar met EURO-inzetstuk
Apparaatriem voor montage

zonder gereedschap.

Plaatstalen deur geventileerd

met wit plastic inzet 30%

transparant, voor verbeterde
wifi-signalen

855 x 367 x95
828 x 340 x 88

* Lock not centered - lock position only left side, right side on request
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Mediaverdelers

Reserveonderdelen en accessoires AK60O0O/UK600

Artikel AK600 UK600 Aantal Type Ordernummer EUR
Geperforeerde montageplaat ° ° 1 UZM61M  2CPX031421R9999
voor mediabehuizingen

UZM61M
Ondersteuning voor media-apparaten e ° 1 ZX340 2CPX031422R9999

CE:I:':E Met 2 clips voor montage, b.v. UZM61M
Elastische rubberen apparaatriem

ZX340

- Universeel Patchpaneel incl. steun*
/ Leeg voor communicatiemodules, het
- E paneel kan worden gebruikt voor

Keystone en EDAT-modules

ZEP12 12 keystone of EDAT modules ° ° 1 ZEP12 2CPX054072R9999
Patchpanelen
Leeg voor keystone modules
Keystone, 12-voudig ° ° 1 ZE336 2CPX031424R9999
Keystone, 6-voudig ° ° 1 ZE335 2CPX031423R9999
Patchpaneel houder 1 ZE338 2CPX031426R9999

[ )y

A'al N

gﬁ. 3

iy

ZE338
Enkel stopcontact - ° 1 ZE224 2CPX031427R9999

/el Inklikbaar, 90° draaibaar met
\-i ey aanraakbeveiliging en trekontlasting,
b voor montage op scheidingswand UZB3
met EURO-inzetstuk
ZE224
= Enkel stopcontact (CH versie) ZE228 2CPX061212R9999
| v <7 Inklikbaar, 90° draaibaar, voor montage
oe’ op scheidingswand UZB3
ZE228
: - Drievoudig stopcontact ° ° 1 ZE227 2CPX061211R9999
230V AC-spanning, 120° draaibaar met
\ opklikbare EURO-inzet en de kabelinvoer
- of DIN-rail; op de montageplaat te
ZE227 schroeven
Horizontale scheidingswand met - ° 1 UzB3 2CPX031409R9999
- geintegreerde aansluitklemdrager,
, Uitbreekpoort voor twee stopcontacten,
type ZE224 en vijf uitbreekpoorten voor
uzB3 communicatierekken

* Specificaties voor perforaties voor patchpaneelmodules, zie pagina 62
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Mediaverdelers

Reserveonderdelen en accessoires AK60O0O/UK600

51

Artikel AK600 UK600 Aantal Type Ordernummer
Montageplaat o ° 1 ZX29 2CPX061178R9999
Voor het klemmen op de klemmendrager
of voor montage op de geperforeerde
staalplaat van de mediabehuizingen en
de 1MM... mediapanelen
ZX29
Draadhouder ° ° 10 UZED1P10 2CPX031420R9999
Voor professionele kabelorganisatie en
plaatsing in de geperforeerde
montageplaat
UZED1
{1 Schroeven ° d 10 ZX287P10 2CPX061180R9999
e M4 x 14 draadrollen voor geperforeerd
plaatstalen montageplaat
ZX287P10
’ Connectoren voor patchpanelen
S . -]
B I
- - RJ45 module
ZE311 ZE312 Plastic ® ® 1 ZE311 2CPX038612R9999
Metaal ® ® 1 ZE312 2CPX038613R9999
- = COAX module d d 1 ZE316 2CPX039246R9999
d@ a‘g F/F connector
COAX module ° d 1 ZE317 2CPX039247R9999
ZE316 ZE317 IEC connector
COAX module ® ® 1 ZE318 2CPX039248R9999
- - IEC plug
a - § (33
=0 ofl W[ OpDAT module ° ° 1 ZE319 2CPX039249R9999
LC geleidehuls, keramiek
ZE318 ZE319
Isolerende buis d d 1 ZB122 2CPX071112R9999

//

ZB122

Voor communicatielijn
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Mediaverdelers
Deuren
Artikel Geschikt voor... AK600 UK600 Aantal Type Ordernummer
Deuren voor AK600 en UK600
Plaatstalen deur met o AK62.. ° UK62.. 1 AZT620V 2CPX031154R9999
ventilatiesleuven e  AK63.. e UK63. 1 AZT630V 2CPX031155R9999
Kleur: Wit RAL 9016, Plaatstaal,
gepoedercoat ®  AKG4. ®  UK64. 1 AZT640V 2CPX031156R9999
° AK66.. ° UK66.. 1 AZT650V 2CPX031157R9999
AZT620V
WiFi-deur met ° AK62.. ° UK62.. 1 AZT620W 2CPX031158R9999
Ye"tt"i"‘l‘zs'e“"e“ enkunststof o \yg3 e  UK63.. 1 AZT630W 2CPX031159R9999
inzetstu
Kleur: Wit RAL 9016, Plaatstaal, ®  AK64.. ®  UK64.. 1 AZT640W 2CPX031160R9999
gepoedercoat met witte ° AK66.. ° UK66.. 1 AZT650W 2CPX031161R9999
kunststof inzetstuk, voor
verbeterd WiFi-signaal
AZT620W
Sierlijst en deur voor UK600
il Afwerkingsframe met deuren - ° UK62.. 1 BL620V 2CPX031091R9999
ventilatiegaten
Kleur: Wit, RAL 9016 - ° UK®63.. 1 BL630V 2CPX031092R9999
Plaatstaal, - o UK64.. 1 BL640V 2CPX031093R9999
gepoedercoat - e UKG66.. 1 BL650V ~ 2CPX031094R9999
- e UK662CV* 1 BL652V 2CPX031099R9999
BL620V
Afwerkingsframe met deuren - ° UK62.. 1 BL620W  2CPX031095R9999
— ventilatiegaten
Plaatstaal met witte kunststof ~ ° UKB3.. ! BL630W  2CPX031096R9999
inzetstuk, voor verbeterde WiFi- - o UK64. 1 BL640W  2CPX031097R9999
signaal
- e UK66.. 1 BL650W  2CPX031098R9999
- ° UK662CW* 1 BL652W 2CPX031100R9999
BL620W

* Deurkruk niet gecentreerd, deurscharnier alleen rechts mogelijk, deurscharnier links op aanvraag.
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Opbouw verdelers AK600

Planning, montage en afmetingen
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Afmetingen in mm

Toegestaan vermogensverlies volgens

IEC/TR60690in W

30K

Type

H2

H1

302
427
552
677
802

328
453
578
703
828

41,9

AKG61..

63,3

AK62..

65,9

AK63..

89,9

AKG4..

106,1

AKBS5..

AK66..
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Opbouw mediaverdelers AK60O
Planning, montage en afmetingen
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Type

Toegestaan vermogensverlies volgens

IEC/TR 60690 in W
30K

Afmetingen in mm

H1

H2

AKG2..
AKG3..
AK64..

AKBGS..
AKG6..

97,4
118,4
137,9
148,6

453
578
703
828

427
552
677
802
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Inbouw verdeelkasten UK600
Planning, montage en afmetingen
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Type Max. stroomverlies P volgens Afmetingen in mm
DIN VDE 60670-24 in W
30K H1 H2 H3
UK61.. 31,0 372 302 325
UK62.. 45,0 497 427 450
UK63.. 54,0 622 552 575
UK64.. 62,0 747 677 700
UK66.. 69,0 872 802 825




Inbouw mediaverdelers UK600
Planning, montage en afmetingen

TECHNISCHE SPECIFICATIES
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Type

Max. stroomverlies P, volgens
DIN VDE 60670-24 in W

30K

Afmetingen in mm
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H3
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UK63..
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UK®6S5..
UK66..
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700
825
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Combiverdelers UK600

HET PERFECTE DUEO VAN IN- EN OPBOUW INSTALLATIEKASTEN.

Planning, montage en afmetingen
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Type

Max. stroomverlies P, volgens DIN VDE 60670-24 in W

30K

Afmetingen in mm
H1

UK662CV
UK663CV
UK662CW
UK663CW

78,0
73,0
75,0
71,0

424
549
424
549




UK600 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Installatie afmetingen UK600
Planning, montage en afmetingen
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Verbindingskanaal

H1

340
Type Netto afmetingen in mm Afmetingen wanduitsparing in mm
H1 H2
UK®6L1... 355 328
UK62... 480 453
UK®63... 605 578
UK64... 730 703
UKG5... 855 828

UKG6...
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Sierlijst en deur AK600/UK600
Planning, montage en afmetingen

383,5 32

313,5 9
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a

13
UK600 AK600
Deuren met sierlijst Deuren
Type Afmetingen in mm Type Afmetingen in mm
H1 H2 H2

BL610 302 372 AZT610 372
BL620 497 427 AZT620 427
BL630 622 552 AZT630 552
BL640 747 677 AZT640 677

BL650 872 802 AZT650 802




UK600 TECHNISCHE SPECIFICATIES

Design frames voor UK600
Planning, montage en afmetingen

390,5

340,5

313,5
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Afmetingen in mm Technische specificaties LED paneel
Type H1 H2 H3 H4 Type V) | P Kleur
temperature

BL520D 507 457 427 469 UzD624 12vDC 1,7A 9,60 W 4200 K
BL630D 632 582 552 594 UzZD634 12V DC 1,7A 13,20wW 4200 K
BL640D 757 707 677 719 UzD644 12vDC 1,7A 15,60 W 4200 K
BL650D 882 832 802 844 UzD654 12V DC 1,7A 19,60 W 4200 K
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Verdelers AK600/UK600
Afmetingen uitsparingen voor Keystone- en E-Dat-modules

Afmetingen uitsparingen voor Keystone-modules

107, Nx 17,5

19,45+ 0,15

14,91+0,13

Afmetingen uitsparingen voor E-Dat modules

7, Nx 17,5

21,55+ 0.1

6,210,05

»

A

< »
< »

14,851 0,1 10+ 0,05
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