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ABB NEMA MOTORS

Motor Vertical Flecha Hueca ABB NEMA HS100

Caracteristicas
HS100
A 3600 RPM 5 HP-100 HP

Rango de potencia

1800 RPM 5 HP-300 HP
Tamaio de armazdén 180TP-440TP 184TP-449TP
Voltaje estandar 230/460V Armazdén 180-400
(Rango de tension nominal
trifasica a 60 Hz) 460V Y-D Armazoén 440

Premium

Eficiencia

Factor de servicio

Aislamiento

Incremento de temperatura
(temperatura de trabajo)

Caja de conexiones
Tapa de ventilador
Ventilador

Rotor

Grado de proteccién

Caracteristica especial

(de acuerdo a MG1-Tabla 12-12)
NOM-016-ENER 2016
1.15 @ 40°C

No higroscépico

Clase B

Clase F
Sobredimensionada
Fundicion de hierro gris
Unidireccional
Aluminio

NEMA MG1

Brida P

Sistema de trinquete de NO retroceso

5 HP-300 HP

Armazén 180-440
Clase F
FS@ 1.0
FS @ 1.15
Fundiciéon de hierro gris
Armazén 180-440
Fundicién de hierro gris
Armazén 180-449
IP541

1. Motor de 250 y 300 HP semi cerrado con proteccion IP23

NOM NEMA s @ C€

NOM-016-ENER-2016

Motores HS100 de eficiencia NEMA Premium son disenados para operar con bombas de pozo profundo, las
cuales demandan altas cargas de empuje axial descendente. Estos motores verticales flecha hueca pueden
operar en interior o intemperie, ya que por su diseno totalmente cerrado TCVE, los bobinados, rodamientos,
estator y rotor estdn libres de contaminacidon por polvo, humedad, basura y ataque de roedores, lo que
garantiza un funcionamiento confiable y una larga vida util. Los motores estan provistos con brida tipo “P”
para facilitar el montaje directo a la bomba.

Caracteristicas Dimensiones
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Carcasa y Tapas - Construidos en fundicidn gris para una estructura integral excepcional y resistente a la
corrosion, equipado con techo de proteccidn, trinquete de NO retroceso y dispositivos para izar. Cuenta
ademas con drenes de condensacioén tipo T (T-drains).

Rotor - El diseio Unico en el rotor provee mejoras en la eficiencia debido a la longitud de las barras de
aluminio y los anillos finales reducen pérdidas por resistencia. Cada rotor es dindmicamente balanceado con
el propdsito de alargar la vida de los rodamientos y se incluye una flecha fabricada en acero al carbdn
(C1045) para ofrecer un maximo desempefio.

Estator - Fabricado con laminaciones de acero con grado eléctrico Premium y alambre magneto de cobre
para asi reducir pérdidas y elevar la eficiencia. El disefio Unico en el paquete de laminaciones del estator
disminuye la densidad de flujo e incrementa la capacidad de enfriamiento. Una mayor seccién transversal en
los conductores permite reducir las pérdidas por resistencia en el estator.

Ventilacion — Su diseno reduce pérdidas y ruido, mejora el flujo de aire obteniendo una dptima ventilacion.
La tapa del ventilador de fundicidn gris es ofrecida en todos los tamanos de armazdn.

Aislamiento — Motores provistos con un sistema de aislamiento para uso con inversor Clase F no
higroscépico con elevacién de temperatura NEMA Clase B, que proporciona un margen extra respecto a la
vida térmica de los devanados. El sistema de barnizado utilizado asegura una maxima penetracién en los
devanados obteniendo proteccidn contra la humedad, corrosidn y sobrecargas eléctricas. Este sistema de
aislamiento cumple o excede con lo requerido por la norma NEMA MG1-2016. Todos los motores son aptos
para uso con variador de frecuencia es aplicaciones generales (de acuerdo a la norma MG1- 2016 parte 30).

Rodamientos — Son reengrasables y sobredimensionados en todos los tamanos con tapas en fundicion gris.
Es suministrado un rodamiento de bolas en lado accionamiento (rodamiento guia) y uno o dos rodamientos
de contacto angular en lado ventilador (rodamientos de carga) con lo cual es posible soportar hasta 5500
Kg de carga axial, ademas los motores con armazén 405TP y mayores estan provistos de fabrica con una
proteccion térmica en rodamientos. Cuenta con dispositivos de lubricacion Alemite a la entrada y tubo de
alivio de grasa a la salida para facilitar su mantenimiento.

Lubricaciéon - Para ambos rodamientos Grasa SHELL GADUS® S2 V220 AC2 a base de litio/calcio, ideal para
aplicaciones con alta carga axial proporcionando hasta cuatro veces la vida de lubricacidn de otras grasas
y/0 aceites.

Caja de conexiones — Fabricada en fundicién gris con dimensiones mayores a los estandares industriales,
provista de un corte diagonal, empaques de neopreno y permite la rotaciéon en dngulos de 90¢ para facilitar
y agilizar su conexién. Dispositivo de puesta a tierra dentro de la caja y terminales clara y permanentemente
marcadas.

Resistencia a la corrosién — Construccién en fundicidn gris, ventilador metdlico, pintura esmalte alquidal
modificado.

Motores Especiales / Configurables — Todos los motores ABB cuentan con una amplia gama de accesorios
que hacen posible configurarlo al requerimiento especifico de cada cliente.

Adicionalmente mediante requerimiento especial del cliente, cumplimos con las especificaciones técnicas
de los principales fabricantes y usuarios de la industria.

Para estos casos, favor de consultar a su representante de ventas.

Caracteristicas Dimensiones
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Motor Vertical Flecha Hueca ABB NEMA HS100

ABB NEMA MOTORS

Potencia Polos  Armazén Nﬁm?ro de Configuracion de Simb.  Precio de lista
HP catalogo producto* Desct. uUsD
5 2 184TP 1PC28251FA216TA4 1PC28251FA216TA4-Z DO5 STE34 4,878
75 2 213TP 1PC28252FA116TA4 1PC28252FA116TA4-Z DO5 STE35 5,296
10 2 215TP 1PC28252FA216TA4 1PC28252FA216TA4-Z DO5 STE35 5,137
15 2 254TP 1PC28252HA116TA4 1PC28252HA116TA4-Z DO5 STE36 5,683
20 2 256TP 1PC28252HA216TA4 1PC28252HA216TA4-Z DO5 STE36 6,886
25 2 284TP A7B10001809112 1PC28252EA516TA4-Z DO5 STE37 6,970
30 2 286TP A7B10001809116 1PC28252EA616TA4-Z DO5 STE37 7,140
40 2 324TP A7B10001809258 1PC28253AA716TA4-Z DO5 STE38 8,886
50 2 326TP A7B10001809259 1PC28253AA816TA4-Z DO5 STE38 9,588
60 2 364TP A7B10001809275 1PC28253CA716TA4-Z DO5 STE39 13,346
75 2 365TP A7B10001809276 1PC28253CA816TA4-Z DO5 STE39 13,935
100 2 405TP A7B10001809279 1PC28254QA216TA4-Z DO5 STE40 14,116
Potencia Polos  Armazén Nl.'lmfero de Configuracion de Simb.  Precio de lista
HP catalogo producto* Desct. uUsD
5 4 184TP 1PC28251FB216TA4 1PC28251FB216TA4-Z DO5 STE34 5,034
7.5 4 213TP 1PC28252FB116TA4 1PC28252FB116TA4-Z DO5 STE35 4,988
10 4 215TP 1PC28252FB216TA4 1PC28252FB216TA4-Z DO5 STE35 5,142
15 4 254TP 1PC28252HB116TA4 1PC28252HB116TA4-Z DO5 STE36 5,413
20 4 256TP 1PC28252HB216TA4 1PC28252HB216TA4-Z DO5 STE36 6,644
25 4 284TP A7B10001016136 1PC28252EB516TA4-Z DO5 STE37 7,473
30 4 286TP A7B10001015996 1PC28252EB616TA4-Z DO5 STE37 7,665
40 4 324TP A7B10001016139 1PC28253AB716TA4-Z DO5 STE38 9,918
50 4 326TP A7B10001016144 1PC28253AB816TA4-Z DO5 STE38 10,334
60 4 364TP A7B10001017397 1PC28253CB716TA4-Z DO5 STE39 14,365
75 4 365TP A7B10001017398 1PC28253CB816TA4-Z D05 STE39 15,069
100 4 405TP A7B10001017547 1PC28254QB216TA4-Z DO5 STE40 19,864
100* 4 405TP A7B10001017548 1PC28254QB216UA4-Z DO5 STE40 20,232
125 4 444TP A7B10001808416 1PC28254QB332TA4-Z DO5 STE41 20,684
125! 4 444TP A7B10001808417 1PC28254QB332UA4-Z D05 STE41 22,636
150 4 445TP A7B10001808371 1PC28254QB432TA4-Z DO5 STE41 23,353
150! 4 445TP A7B10001808372 1PC28254QB432UA4-Z DO5 STE41 23,836
200! 4 447TP A7B10001808441 1PC28254QB532UA4-Z DO5 STE41 26,948
2502 4@ 449TP A7B10001808376 1PC28254QB632UA4-Z DO5 STE41 32,384
3002 4@ 449TP A7B10001808380 1PC28254QB732UA4-Z DO5 STE41 34,756
IMPORTANTE:
1. Con doble rodamiento de carga 2. Motor semi cerrado grado de proteccién 1P23, con doble balero de carga
@ Motores en diseio NEMA A * Utilizar este niUmero para obtener informacién técnica
Voltaje: 230/460 V del armazén 140T hasta 400T | 460V Y-D en armazones 440
Caracteristicas Dimensiones
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ABB NEMA MOTORS

Motores de uso general ABB NEMA GP100

Caracteristicas
GP100
3600 RPM 1 HP-200 HP
. 1800 RPM 1 HP-200 HP
Rango de potencia
1200 RPM 1 HP-200 HP
900 RPM 1 HP-125 HP
Tamaino de armazén 140T-440T 143T-449T
Voltaje estandar 230/460V Armazdon 140-400
(Rango de tensién nominal trifasica a ,
60 Hz) 460V Y-D Armazon 440
Premium (de acuerdo a MG1-Tabla 12-
Eficiencia 12) 1-200 HP
NOM-016-ENER 2016
Factor de servicio 1.15 @ 40°C Armazoén 140-440
Aislamiento No higroscépico Clase F
Incremento de temperatura ClaseB FS@1.0
(temperatura de trabajo) Clase F FS@1.15
Aluminio Armazdn 140-250

Caja de conexiones
(Sobredimensionada)

Tapa de ventilador

Ventilador
Rotor

Grado de proteccién

Aptos para uso convertidor de

Lamina de acero
Fundicion de hierro gris
Plastico

Lamina de acero
Fundiciéon de hierro gris
Bidireccional

Aluminio

NEMA MG1

Par Variable 20:1

frecuencia en los siguientes rangos: pasr Constante 4:1

Armazdn 280-400
Armazén 440
Armazdn 140-250
Armazdn 280-400
Armazén 440
Polipropileno
Armazén 140-449
IP54
Armazdn 140-440
Armazoén 140-440

NOM NEMA s @ C€

NOM-016-ENER-2016

Los motores GP100 son ideales para aplicaciones generales en interiores y exteriores.

Estos motores son ideales para aplicaciones de uso general como: equipos de manejo de materiales,
bombas, ventiladores, compresores, etc.

Caracteristicas Dimensiones
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Carcasay tapas - Construidos en fundicidn gris (tapas de aluminio hasta armazdn 256T) para una
estructura integral excepcional y resistente a la corrosidn, equipado con patas fundidas a la carcasa. Cuenta
con drenes de condensacion tipo T (T-drains). El dispositivo de levantamiento (cancamo) se incluye para
motores a partir del armazdn 180T.

Rotor - El diseio Unico en el rotor provee mejoras en la eficiencia debido a la longitud de las barras de
aluminio y los anillos finales reducen perdidas por resistencia.

Cada rotor es dinamicamente balanceado con el propésito de alargar la vida de los rodamientos y se incluye
una flecha fabricada en acero al carbén (C1045) para ofrecer un maximo desempefio.

Estator - Fabricado con laminaciones de acero con grado eléctrico Premium y alambre magneto de cobre
para asi reducir pérdidas y elevar la eficiencia. El disefio Unico en el paquete de laminaciones del estator
disminuye la densidad de flujo e incrementa la capacidad de enfriamiento. Una mayor seccién transversal en
los conductores permite reducir las pérdidas por resistencia en el estator.

Aislamiento — Motores provistos con un sistema de aislamiento Clase F no higroscépico con elevacién de
temperatura NEMA Clase B, que proporciona un margen extra respecto a la vida térmica de los devanados.
El sistema de barnizado utilizado asegura una maxima penetracién en los devanados obteniendo proteccién
contra la humedad, corrosidn y sobrecargas eléctricas. Este sistema de aislamiento cumple o excede con lo
requerido por la norma NEMA MG1-2016. Todos los motores son aptos para uso con variador de frecuencia
es aplicaciones generales (de acuerdo a la norma MG1- 2016 parte 30).

Ventilacion — Un ventilador bidireccional anti-chispas es colocado en la flecha del motor. Su diseno reduce
pérdidas y ruido, mejora el flujo de aire obteniendo una éptima ventilaciéon. Cuenta con tapa de ventilador
de plastico en armazones 140T al 250T, tapa de ventilador de ldmina de acero es ofrecido en los tamanos de
armazdn 280T - 400T y en fundicidn gris a partir del armazdén 440T.

Lubricacion - Grasa a base de poliurea especialmente formulada para altas temperaturas es utilizada para
proporcionar hasta cuatro veces la vida de lubricacién de otras grasas.

Caja de conexiones — Con dimensiones mayores a los estandares industriales, provista de un corte diagonal
y empaques de neopreno, permite la rotacion en intervalos de 902 para facilitar y agilizar su conexion.
Dispositivo de puesta a tierra dentro de la caja, terminales clara y permanentemente marcadas. Su
construccién es de aluminio para tamanos 140T a 250T, lamina de acero para tamanos 280T a 400T y en
fundicidn gris a partir del tamano 444T.

Resistencia a la corrosién — Construccién en fundicion gris, ventilador de polipropileno, pintura esmalte
alquidal modificado y placa de datos de aluminio resistente a la corrosion.

Motores Especiales / Configurables — Todos los motores ABB NEMA cuentan con una amplia gama de
accesorios que hacen posible configurarlo al requerimiento especifico de cada cliente.

Adicionalmente mediante requerimiento especial del cliente, cumplimos con las especificaciones técnicas
de los principales fabricantes y usuarios de la industria.

Para estos casos, favor de consultar a su representante de ventas.

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 7/78
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Motores de uso general ABB NEMA GP100

ABB NEMA MOTORS

Potencia Polos  Armazén Ndm’ero de Configuracion de Simb. Precio de lista
HP catilogo producto* Desct. usbD
2 143T A7B10001013496 1LE22251AA114AA3-Z DO5 STE92 545
1 4 143T A7B10001013486 1LE22251AB214AA3-Z DO5 STE92 577
6 145T A7B10001014934 1LE22251AC314AA3-Z D05 STE92 680
8 182T A7B10001014937 1LE22251CD114AA3-Z DO5 STE93 1,058
2 143T A7B10001013514 1LE22251AA214AA3-Z DO5 STE92 577
4 145T A7B10001013494 1LE22251AB314AA3-Z DO5 STE92 596
L> 6 182T A7B10001013518 1LE22251CC114AA3-Z DO5 STE93 900
8 184T A7B10001014938 1LE22251CD314AA3-Z D05 STE93 1,063
2 145T A7B10001013502 1LE22251AA314AA3-Z D05 STE92 650
4 145T A7B10001013482 1LE22251AB414AA3-Z DO5 STE92 643
2 6 184T A7B10001014939 1LE22251CC314AA3-Z D05 STE93 927
8 213T A7B10001014940 1LE22252AD114AA3-Z DO5 STE94 1,344
2 182T A7B10001013495 1LE22251CA114AA3-Z DO5 STE93 728
4 182T A7B10001013480 1LE22251CB114AA3-Z DO5 STE93 767
3 6 213T A7B10001014941 1LE22252AC114AA3-Z DO5 STE94 1,379
8 215T A7B10001014942 1LE22252AD214AA3-Z DO5 STE94 1,533
2 184T A7B10001013493 1LE22251CA314AA3-Z DO5 STE93 948
4 184T A7B10001013479 1LE22251CB314AA3-Z DO5 STE93 850
> 6 215T A7B10001013521 1LE22252AC214AA3-Z DO5 STE94 1,534
8 254T A7B10001014944 1LE22252BD114AA3-Z DO5 STE95 2,266
2 213T A7B10001013517 1LE22252AA114AA3-Z DO5 STE94 1,255
4 213T A7B10001013483 1LE22252AB114AA3-Z DO5 STE94 1,466
> 6 254T A7B10001014945 1LE22252BC114AA3-Z DO5 STE95 2,252
8 256T A7B10001014948 1LE22252BD214AA3-Z DO5 STE95 2,463
2 215T A7B10001013499 1LE22252AA214AA3-Z DO5 STE94 1,607
10 4 215T A7B10001013481 1LE22252AB214AA3-Z DO5 STE94 1,607
6 256T A7B10001014947 1LE22252BC214AA3-Z DO5 STE95 2,527
8 284T A7B10001016366 1LE22252CD116AA3-Z DO5 STE96 3,959
2 254T A7B10001013500 1LE22252BA114AA3-Z DO5 STE95 2,297
4 254T A7B10001013484 1LE22252BB114AA3-Z DO5 STE95 2,156
o 6 284T A7B10001014951 1LE22252CC116AA3-Z DO5 STE96 3,846
8 286T A7B10001016416 1LE22252CD216AA3-Z DO5 STE96 4,205
2 256T A7B10001013508 1LE22252BA214AA3-Z DO5 STE95 3,009
4 256T A7B10001013491 1LE22252BB214AA3-Z DO5 STE95 2,767
20 6 286T A7B10001014953 1LE22252CC216AA3-Z D05 STE96 4,138
8 324T A7B10001016865 1LE22253AD116AA3-Z D05 STE97 5,350
2 284TS A7B10001015079 1LE22252DA116AA3-Z DO5 STE96 4,100
25 4 284T A7B10001013503 1LE22252CB116AA3-Z D05 STE96 3,907
6 324T A7B10001015654 1LE22253AC116AA3-Z DO5 STE97 5,369
Caracteristicas Dimensiones
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Potencia Polos  Armazén Nt’lm’ero de Configuracion de Simb. Precio de lista

HP catalogo producto* Desct. usD
8 326T A7B10001016866 1LE22253AD216AA3-Z D05 STE97 6,334

2 286TS A7B10001014931 1LE22252DA216AA3-Z D05 STE96 4,414

4 286T A7B10001013497 1LE22252CB216AA3-Z DO5 STE96 4,032

30 6 326T A7B10001014957 1LE22253AC216AA3-Z DO5 STE97 6,418
8 364T A7B10001016867 1LE22253CD116AA3-Z D05 STE98 7,620

2 324TS A7B10001015655 1LE22253BA116AA3-Z DO5 STE97 5,797

40 4 324T A7B10001013512 1LE22253AB116AA3-Z DO5 STE97 5,262
6 364T A7B10001014962 1LE22253CC116AA3-Z DO5 STE98 7,994

8 365T A7B10001016868 1LE22253CD216AA3-Z DO5 STE98 8,915

2 326TS A7B10001014960 1LE22253BA216AA3-Z DO5 STE97 6,356

50 4 326T A7B10001013513 1LE22253AB216AA3-Z DO5 STE97 5,928

6 365T A7B10001014966 1LE22253CC216AA3-Z D05 STE98 10,233

2 364TS A7B10001014965 1LE22253DA116AA3-Z D05 STE98 7,967

60 4 364T A7B10001014964 1LE22253CB116AA3-Z D05 STE98 7,950

6 404T A7B10001014969 1LE22254AC116AA3-Z DO5 STE99 13,496

2 365TS A7B10001014967 1LE22253DA216AA3-Z D05 STE98 9,406

75 4 365T A7B10001013515 1LE22253CB216AA3-Z D05 STE98 9,161

6 405T A7B10001014971 1LE22254AC216AA3-Z D05 STE99 15,493

2 405TS A7B10001014972 1LE22254BA216AA3-Z D05 STE99 14,105

4 405T A7B10001014970 1LE22254AB216AA3-Z D05 STE99 11,079

100 6 444T A7B10001832157 1LE22254CC132AA3-Z D05 STEAlL 17,993

6 B444T A7B10001832167 1LE22254EC132AA3-Z D05 STEA1l 17,993

2 444TS A7B10001832168 1LE22254DA132AA3-Z D05 STEAl 16,684

444T A7B10001832174 1LE22254CB132AA3-Z DO5 STEAl 14,934

125 4 B444T A7B10001832175 1LE22254EB132AA3-Z DO5 STEA1l 14,934

445T A7B10001832180 1LE22254CC232AA3-Z D05 STEAlL 19,684

6 B445T A7B10001832181 1LE22254EC232AA3-Z DO5 STEA1l 19,684

2 445TS A7B10001832183 1LE22254DA232AA3-Z DO5 STEAlL 17,977

4 445T A7B10001832184 1LE22254CB232AA3-Z D05 STEA1l 16,932

150 B445T A7B10001832185 1LE22254EB232AA3-Z DO5 STEAlL 16,932

6 447T A7B10001832188 1LE22254CC332AA3-Z D05 STEA1l 22,788

B447T A7B10001832189 1LE22254EC332AA3-Z D05 STEAlL 22,788

2 447TS! A7B10001832190 1LE22254DA332AA3-Z DO5 STEA1l 21,025

447T A7B10001832191 1LE22254CB332AA3-Z D05 STEAlL 19,947

200 4 B447T A7B10001832193 1LE22254EB332AA3-Z D05 STEA1l 19,947

6 449T A7B10001832195 1LE22254CC532AA3-Z DO5 STEA1l 28,069

B449T A7B10001832196 1LE22254EC532AA3-Z D05 STEAlL 28,069

IMPORTANTE:

Motores armazoén 440 en 2 polos terminacién en "S" son suministrados con flecha corta y rodamiento de bolas para acoplamiento directo.
Motores armazén 440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos de rodillos para acoplamiento por poleas y bandas Unicamente. Motores armazén
(Con la letra "B" antes del niUmero de armazén) B440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos de bolas para acoplamiento directo Uinicamente.

Voltaje: 230/460 V del armazén 140T hasta 400T | 460 V Y-D en armazones 440.

* Utilizar este nimero para obtener informacién técnica
Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades
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Motores de uso general ABB NEMA GP100 con brida C o brida D

ABB NEMA MOTORS

Potencia . Numero de Configuracion de Simb. ‘Preciq de . Precicr de
HP Polos Armazén catdlogo producto* Desct. lista Brida C lista Brida D
uUsb usb
1 2 143T A7B10001014933 1LE22251AA114EA3-Z D05 STEO92 586 598
4 143T A7B10001013504  1LE22251AB214EA3-Z D05 STE92 607 619
15 2 143T A7B10001013520 1LE22251AA214EA3-Z D05 STE92 602 614
4 145T A7B10001014935 1LE22251AB314EA3-Z D05 STE92 635 648
> 2 145T A7B10001014936  1LE22251AA314EA3-Z D05 STE92 699 713
4 145T A7B10001013523  1LE22251AB414EA3-Z DO5 STE92 689 703
5 182T A7B10001013509 1LE22251CA114EA3-Z D05  STE93 779 795
182TCH+ A7B10001015114 1LE22251CA114WA3-Z D05 STE93 779 795
3 4 182T A7B10001013516 1LE22251CB114EA3-Z DO5  STE93 812 828
182TCH+ A7B10001015115 1LE22251CB114WA3-Z D05 STE93 812 828
184T A7B10001013507 1LE22251CA314EA3-ZDO5 STE93 1,015 1,035
2 184TCH+ A7B10001013522 1LE22251CA314WA3-ZD05 STE93 1,015 1,035
> 4 184T A7B10001013498 1LE22251CB314EA3-Z D05 STE93 926 944
184TCH+ A7B10001013510 1LE22251CB314WA3-ZD05 STE93 926 944
2 213T A7B10001013511 1LE22252AA114EA3-Z DO5 STE94 1,326 1,353
> 4 213T A7B10001013501 1LE22252AB114EA3-Z DO5 STE94 1,521 1,552
2 215T A7B10001014943 1L E22252AA214EA3-Z DO5 STE94 1,728 1,762
10 4 215T A7B10001013506 1LE22252AB214EA3-Z DO5 STE94 1,664 1,697
2 254T A7B10001014946  1LE22252BA114EA3-Z D05 STE95 2,370 2,418
15 4 254T A7B10001013519  1LE22252BB114EA3-Z D05 STE95 2,277 2,322
6 284T A7B10001014952 1LE22252CC116EA3-Z D05 STE96 3,959 4,038
2 256T A7B10001014949 1LE22252BA214EA3-Z D05 STE95 3,235 3,300
20 4 256T A7B10001014950 1LE22252BB214EA3-Z D05 STE95 2,963 3,022
6 286T A7B10001015751  1LE22252CC216EA3-Z DO5 STE96 4,242 4,327
2 284TS A7B10001014929 1LE22252DA116EA3-Z D05 STE96 4,409 4,497
25 4 284T A7B10001015075 1LE22252CB116EA3-Z DO5 STE96 4,058 4,139
6 324T A7B10001015754  1LE22253AC116EA3-Z D05 STE97 5,746 5,861
2 286TS A7B10001014932 1LE22252DA216EA3-Z D05 STES96 4,746 4,841
30 4 286T A7B10001014930 1LE22252CB216EA3-Z D05 STE96 4,180 4,263
6 326T A7B10001015756  1LE22253AC216EA3-Z D05 STE97 6,901 7,039
2 324TS A7B10001014956  1LEZ22253BAl116EA3-Z D05 STE97 6,233 6,358
40 4 324T A7B10001014955 1LE22253ABl116EA3-Z D05 STE97 5,517 5,628
6 364T A7B10001015757  1LE22253CCl116EA3-Z DO5 STE98 8,595 8,767
2 326TS A7B10001014961 1LE22253BA216EA3-Z D05 STE97 6,834 6,971
50 4 326T A7B10001015642 1LE22253AB216EA3-Z D05 STE97 6,347 6,474
6 365T A7B10001015759  1LE22253CC216EA3-Z D05 STE98 11,004 11,224
2 364TS A7B10001015760 1LE22253DA116EA3-Z DO5 STE9S8 8,567 8,738
60 4 364T A7B10001015761  1LE22253CB116EA3-Z DO5 STE98 8,448 8,617
6 404T A7B10001015762  1LE22254ACl116EA3-Z D05 STE99 14,512 14,802
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ABB NEMA MOTORS

«<«HOME
Potencia . Nidmero de Configuracién de Simb. ‘Precu'f de . Prec19 de
Polos Armazén N lista Brida C lista Brida D
HP catalogo producto* Desct.
uUsD uUsb
Potencia . Ndmero de Configuraciéon de Simb. Precp de . Precuf de
Polos Armazén . lista Brida Clista Brida D
HP catalogo producto* Desct.
UsD [V1»)
2 365TS A7B10001014968 1LE22253DA216EA3-Z D05 STE98 10,114 10,316
75 4 365T A7B10001015661 1LE22253CB216EA3-Z D05 STE98 9,808 10,004
6 405T A7B10001015768 1LE22254AC216EA3-Z D05 STE99 16,659 16,992
2 405TS A7B10001015769 1LE22254BA216EA3-Z DO5 STE99 15,167 15,470
100 4 405T A7B10001015770 1LE22254AB216EA3-Z D05 STE99 11,862 12,100
6 B444T A7B10001808410 1LE22254EC132EA3-Z D05 STEAlL 19,347 19,734
2 B444TS A7B10001808354 1LE22254DA132EA3-ZD05 STEA1l 17,940 18,298
125 4 B444T A7B10001808415 1LE22254EB132EA3-ZD05 STEAl 16,058 16,380
6 B445T A7B10001808361 1LE22254EC232EA3-Z D05 STEAl 21,166 21,589
2 B445TS A7B10001808356 1LE22254DA232EA3-ZD05 STEAlL 19,330 19,716
150 4 B445T A7B10001808358 1LE22254EB232EA3-Z D05 STEAl 18,207 18,571
6 B447T A7B10001808407 1LE22254EC332EA3-ZD05 STEAl 24,503 24,993
2 B447TS A7B10001808364 1LE22254DA332EA3-ZD0O5 STEAl 22,607 23,059
200 4 B447T A7B10001808367 1LE22254EB332EA3-Z D05 STEAl 21,448 21,877
6 B449T A7B10001808444 1LE22254EC532EA3-ZD0O5 STEAl 30,182 30,785
IMPORTANTE
A los armazones de los motores con brida se les adiciona al final las letras C o D segun sea el caso
+ Motores con armazén TCH cuentan con un didmetro de brida de 4.5 pulgadas
Todos los motores con brida son suministrados con rodamientos de bolas (solo acoplamiento directo)
Motores armazén 440 en 2 polos terminacién en "S" son suministrados con flecha corta y baleros de bolas
Voltaje: 230/460 V del armazén 140T al 400T | 460V Y-D en armazones 440
* Utilizar este nimero para obtener informacidn técnica
Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades
Caracteristicas Dimensiones
Intro técnicas generales 11/78
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Motores uso Bomba ABB NEMA JM100

ABB NEMA MOTORS

Potencia Polos  Armazén Ntﬁm’ero de Configuracion de Simb. Precio de lista
HP catalogo producto* Desct. uUsD
2 143IM A7B10001013554 1PC22251AA114EA3-Z D05 STE42 550
! 4 143IM A7B10001013555 1PC22251AB214EA3-Z DO5 STE42 625
2 143IM A7B10001013552 1PC22251AA214EA3-Z D05 STE42 601
L5 4 145IM A7B10001013565 1PC22251AB314EA3-Z DO5 STE42 665
2 145IM A7B10001013545 1PC22251AA314EA3-Z D05 STE42 657
2 4 145IM A7B10001013559 1PC22251AB414EA3-Z DO5 STE42 681
2 182IMY A7B10001013544 1PC22251CA114EA3-Z D05 STE43 808
3 2! 182JM A7B10001013540 1PC22251CA114WA3-Z D05 STE43 808
4 182IMY A7B10001013566 1PC22251CB114EA3-Z D05 STE43 853
41 182JM A7B10001013553 1PC22251CB114WA3-Z D05 STE43 853
2 184IMY A7B10001013542 1PC22251CA314EA3-Z D05 STE43 956
5 2t 1841M A7B10001013539 1PC22251CA314WA3-Z DO5 STE43 956
4 184IMY A7B10001013549 1PC22251CB314EA3-Z D05 STE43 935
4! 1841M A7B10001013563 1PC22251CB314WA3-Z D05 STE43 935
75 2 213IM A7B10001013541 1PC22252AA114EA3-Z DO5 STE44 1,310
4 213IM A7B10001013550 1PC22252AB114EA3-Z DO5 STE44 1,542
2 215IM A7B10001013543 1PC22252AA214EA3-Z DO5 STE44 1,622
10 4 215IM A7B10001013551 1PC22252AB214EA3-Z DO5 STE44 1,690
2 254IM A7B10001013547 1PC22252BA114EA3-Z DO5 STE45 2,388
15 4 254IM A7B10001013567 1PC22252BB114EA3-Z DO5 STE45 2,268
2 256IJM A7B10001013546 1PC22252BA214EA3-Z D05 STE45 3,037
20 4 256IJM A7B10001013560 1PC22252BB214EA3-Z DO5 STE45 2,781
2 284IM A7B10001013556 1PC22252DA116EA3-Z D05 STE46 4,258
25 4 284IM A7B10001013568 1PC22252CB116EA3-Z DO5 STE46 4,201
2 286IJM A7B10001013548 1PC22252DA216EA3-Z DO5 STE46 4,583
30 4 286IJM A7B10001013561 1PC22252CB216EA3-Z DO5 STE46 4,340
2 324IM A7B10001013558 1PC22253BA116EA3-Z D05 STE47 6,019
40 4 324IM A7B10001013562 1PC22253AB116EA3-Z D05 STE47 5,453
2 326JM A7B10001013557 1PC22253BA216EA3-Z D05 STE47 6,600
>0 4 326IJM A7B10001013569 1PC22253AB216EA3-Z DO5 STE47 6,129
IMPORTANTE
1. Motores con Brida CH con un diametro de 4.5 pulgadas
Motores con rodamientos de bolas aptos para acoplamiento directo
Voltaje Unico: 230/460V
* Utilizar este nimero para obtener informacidn técnica
Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades
Caracteristicas Dimensiones
Intro técnicas generales 12/78
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<HOME ABB NEMA MOTORS

Motores de uso severo ABB NEMA SD100
(Armazon 140 al 400)

Caracteristicas
SD100 SD100 IEEE841
3600 RPM 1 HP-100 HP
1800 RPM 1 HP-100 HP
Rango de potencia
1200 RPM 1 HP-75 HP
900 RPM 1 HP-60 HP
Tamaino de armazén 140T-5449 140T-400T
Voltaje estandar 230/460V Armazén 140-400 -
(Rango de tensiéon nominal
trifisica a 60 Hz) 460V - Armazdn 140-400
Premium (de acuerdo a MG1-Tabla 12-
Eficiencia 12) Todos
NOM-016-ENER 2016
Factor de servicio 1.15 @ 40°C Todos
Aislamiento No higroscépico Clase F
Incremento de temperatura Clase B FS@10
(temperatura de trabajo) Clase F FS @ 1.15
Caja de conexiones Sobredimensionada Fundiciéon de hierro gris
Tapa de ventilador Fundiciéon de hierro gris
Ventilador Bidireccional Polipropileno
Rotor Aluminio 140T-400T
Grado de proteccién NEMA IP55
Gas Clase 1, Division 2; Grupos A, B, C o D;
Areas clasificadas Cédigo de temperatura T3
Bajo requerimiento Polvo Clase 2, Divisién 2; Grupos Fy G
Codigo de temperatura T4A
Aptos para uso convertidor Torque variable 20:1 Todos
de frecuencia en los
Torque constante 4:1 Todos

siguientes rangos:

NOM NEMA s @ C€

NOM-016-ENER-2016

Los motores para uso severo “ABB NEMA SD100” son ideales para aplicaciones en interior o a la intemperie
en condiciones ambientales severas.

Estos motores son ideales para aplicaciones en procesos de industria quimica, minera, petroquimica,
metalurgica, etc.

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 13/78
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Carcasa y tapas - Construidos en fundicidn gris para una estructura integral excepcional y resistente a la
corrosion, equipado con patas fundidas a la carcasa. Cuenta con drenes de condensacion tipo T (T-drains).

El dispositivo de levantamiento (cdncamo) se incluye para motores en armazones a partir del 180T.

Rotor - El diseio Unico en el rotor provee mejoras en la eficiencia debido a la longitud de las barras de
aluminio y los anillos finales reducen perdidas por resistencia.

Cada rotor es dinamicamente balanceado con el propésito de alargar la vida de los rodamientos y se incluye
una flecha fabricada en acero al carbén (C1045) para ofrecer un maximo desempefio.

Estator - Fabricado con laminaciones de acero con grado eléctrico Premium y alambre magneto de cobre
para asi reducir pérdidas y elevar la eficiencia. El disefio Unico en el paquete de laminaciones del estator
disminuye la densidad de flujo e incrementa la capacidad de enfriamiento. Una mayor seccidén transversal en
los conductores permite reducir las pérdidas por resistencia en el estator.

Aislamiento — Motores provistos con un sistema de aislamiento para uso con inversor Clase F no
higroscépico con elevacion de temperatura NEMA Clase B, que proporciona un margen extra respecto a la
vida térmica de los devanados. El sistema de barnizado utilizado asegura una maxima penetracién en los
devanados obteniendo proteccidn contra la humedad, corrosidn y sobrecargas eléctricas. Este sistema de
aislamiento cumple o excede con lo requerido por la norma NEMA MG1-2016. Todos los motores son aptos
para uso con variador de frecuencia es aplicaciones generales (de acuerdo a la norma MG1- 2016 parte 30).

Ventilacion — Un ventilador bidireccional antichispas es colocado en la flecha del motor, reduce pérdidas y
ruido mejorando el flujo de aire obteniendo una éptima ventilacién.

La tapa de ventilador en fundicidn gris es ofrecida en todos los tamanos de armazén.

Rodamientos — Son reengrasables y sobredimensionados con tapas en fundicién gris. Cuenta con

dispositivos de lubricacidon Alemite a la entrada y tubo de alivio de grasa a la salida para facilitar su
mantenimiento.

Son equipados en lado de accionamiento y lado del ventilador con sellos tipo V-Ring, ademas son

suministrados con provisiones para sello de bronce tipo laberinto en ambos lados.

Lubricacidn - Grasa a base de poliurea especialmente formulada para altas temperaturas es utilizada para
proporcionar hasta cuatro veces la vida de lubricacidén de otras grasas.

Caja de conexiones — Con dimensiones mayores a los estandares industriales, provista de un corte diagonal
y empaques de neopreno, permite la rotacion en intervalos de 902 para facilitar y agilizar su conexion.
Dispositivo de puesta a tierra dentro de la caja, terminales clara y permanentemente marcadas.

Motores Especiales / Configurables — Todos los motores ABB NEMA cuentan con una amplia gama de
accesorios que hacen posible configurarlo al requerimiento especifico de cada cliente.

Adicionalmente mediante requerimiento especial del cliente, cumplimos con las especificaciones técnicas
de los principales fabricantes y usuarios de la industria.

Para estos casos, favor de consultar a su representante de ventas.

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 14/78
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Motores de uso severo ABB NEMA SD100 (Armazén 140 al 400)

ABB NEMA MOTORS

Potencia Polos  Armazén Nt’lm’ero de Configuracion de Simb. Precio de lista

HP catalogo producto* Desct. uUsD

2 143T A7B10001014731 1LE23211AA114AA3-Z DO5 STEC4 762

4 143T A7B10001014732 1LE23211AB214AA3-Z D05 STEC4 815

1 6 145T A7B10001014734 1LE23211AC314AA3-Z DO5 STEC4 910
8 182T A7B10001016457 1LE23211CD114AA3-Z DO5 STEC5 1,097

2 143T A7B10001014733 1LE23211AA214AA3-Z DO5 STEC4 773

4 145T A7B10001014735 1LE23211AB314AA3-Z D05 STEC4 841
1> 6 182T A7B10001014738 1LE23211CC114AA3-Z DO5 STECS 1,043
8 184T A7B10001016458 1LE23211CD314AA3-Z DO5 STEC5 1,188

2 145T A7B10001014736 1LE23211AA314AA3-Z DO5 STEC4 919

4 145T A7B10001014737 1LE23211AB414AA3-Z DO5 STEC4 888
2 6 184T A7B10001014741 1LE23211CC314AA3-Z DO5 STECS 1,125
8 213T A7B10001016459 1LE23212AD114AA3-Z D05 STEC6 1,528
2 182T A7B10001014739 1LE23211CA114AA3-Z DO5 STECS 1,032

4 182T A7B10001014740 1LE23211CB114AA3-Z DO5 STECS 995
3 6 213T A7B10001014744 1LE23212AC114AA3-Z D05 STEC6 1,685
8 215T A7B10001016460 1LE23212AD214AA3-Z DO5 STEC6 1,817
2 184T A7B10001014742 1LE23211CA314AA3-Z DO5 STEC5 1,295
4 184T A7B10001014743 1LE23211CB314AA3-Z DO5 STECS 1,156
> 6 215T A7B10001014747 1LE23212AC214AA3-Z DO5 STEC6 1,996
8 254T A7B10001014750 1LE23212BD114AA3-Z D05 STECY 2,673
2 213T A7B10001014745 1LE23212AA114AA3-Z DO5 STEC6 1,546
4 213T A7B10001014746 1LE23212AB114AA3-Z D05 STEC6 1,684
> 6 254T A7B10001014751 1LE23212BC114AA3-Z DO5 STEC7 2,659
8 256T A7B10001014754 1LE23212BD214AA3-Z D05 STECY 2,847
2 215T A7B10001014748 1LE23212AA214AA3-Z DO5 STEC6 1,878
4 215T A7B10001014749 1LE23212AB214AA3-Z DO5 STEC6 1,842
10 6 256T A7B10001014755 1LE23212BC214AA3-Z D05 STECY 3,211
8 284T A7B10001016461 1LE23212CD116AA3-Z D05 STEC8 4,186
2 254T A7B10001014752 1LE23212BA114AA3-Z D05 STECY 2,745
4 254T A7B10001014753 1LE23212BB114AA3-Z D05 STEC7 2,858
15 6 284T A7B10001014758 1LE23212CC116AA3-Z D05 STECS8 4,244
8 286T A7B10001015019 1LE23212CD216AA3-Z DO5 STEC8 4,545
2 256T A7B10001014756 1LE23212BA214AA3-Z DO5 STECY 3,199
4 256T A7B10001014757 1LE23212BB214AA3-Z D05 STEC7 3,118
20 6 286T A7B10001014761 1LE23212CC216AA3-Z DO5 STECS8 4,553
8 324T A7B10001016462 1LE23213AD116AA3-Z DO5 STEC9 5,660

2 284TS A7B10001014760 1LE23212DA116AA3-Z DO5 STECS8 4,650

25 4 284T A7B10001014759 1LE23212CB116AA3-Z D05 STECS8 4,427

6 324T A7B10001014764 1LE23213AC116AA3-Z D05 STEC9O 6,126
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Potencia Polos  Armazén Nt’lm’ero de Configuracion de Simb.  Precio de lista
HP catalogo producto* Desct. uUsD
8 326T A7B10001015020 1LE23213AD216AA3-Z DO5 STEC9 6,453
2 286TS A7B10001014763 1LE23212DA216AA3-Z DO5 STECS8 5,159
4 286T A7B10001014762 1LE23212CB216AA3-Z DO5 STECS 4,696
30 6 326T A7B10001014767 1LE23213AC216AA3-Z DO5 STECO 6,580
8 364T A7B10001016463 1LE23213CD116AA3-Z DO5 STED1 7,812
2 324TS A7B10001014766 1LE23213BA116AA3-Z DO5 STEC9 6,340
4 324T A7B10001014765 1LE23213AB116AA3-Z DO5 STEC9 5,809
40 6 364T A7B10001014770 1L E23213CC116AA3-Z DO5 STED1 8,917
8 365T A7B10001015021 1LE23213CD216AA3-Z D05 STED1 9,234
2 326TS A7B10001014769 1LE23213BA216AA3-Z DO5 STEC9 6,776
4 326T A7B10001014768 1LE23213AB216AA3-Z DO5 STEC9 6,663
>0 6 365T A7B10001014773 1LE23213CC216AA3-Z DO5 STED1 10,532
8 404T A7B10001016464 1LE23214AD116AA3-Z D05 STEDZ2 10,703
2 364TS A7B10001014772 1LE23213DA116AA3-Z D05 STED1 8,398
4 364T A7B10001014771 1LE23213CB116AA3-Z D05 STED1 8,816
€0 6 404T A7B10001014776 1LE23214AC116AA3-Z D05 STED?2 14,578
8 405T A7B10001016465 1LE23214AD216AA3-Z D05 STEDZ2 14,831
2 365TS A7B10001014775 1LE23213DA216AA3-Z D05 STED1 10,943
75 4 365T A7B10001014774 1LE23213CB216AA3-Z D05 STED1 10,692
6 405T A7B10001014777 1LE23214AC216AA3-Z DO5 STED?2 17,121
2 405TS A7B10001014779 1LE23214BA216AA3-Z D05 STEDZ2 15,110
100 4 405T A7B10001014778 1LE23214AB216AA3-Z D05 STED?2 11,929
IMPORTANTE
Motores en 2 polos terminacién en "S" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas
Voltaje: 230/460 V del armazén 140T hasta 400T
* Utilizar este nimero para obtener informacidn técnica
Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades
Caracteristicas Dimensiones
Intro técnicas generales 16/78

Seleccién y precio
—
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Motores de uso severo ABB NEMA SD100 con brida C o brida D

ABB NEMA MOTORS

Preciode Preciode
Potencia Polos Armazén Nt’lm’ero de Configuracion de Simb. lista lista
catalogo producto* Desct. Brida C Brida D
uUsD uUsD
2 143TC A7B10001018618 1LE2321-1AAl11-4EA3-ZD0O5 STEC4 816 832
1 4 143TC A7B10001018641 1LE2321-1AB21-4EA3-Z D05 STEC4 872 889
6 145TC A7B10001018642 1LE2321-1AC31-4EA3-ZD05 STEC4 974 994
2 143TC A7B10001018643 1LE2321-1AA21-4EA3-Z D05 STEC4 827 844
15 4 145TC A7B10001018644 1LE2321-1AB31-4EA3-Z D05 STEC4 900 918
6 182TC A7B10001018645 1LE2321-1CC11-4EA3-ZD0O5 STECS 1,081 1,103
2 145TC A7B10001018646 1LEZ2321-1AA31-4EA3-ZD0O5 STEC4 983 1,003
2 4 145TC A7B10001018647 1LE2321-1AB41-4EA3-Z D05 STEC4 950 969
6 184TC A7B10001018648 1LE2321-1CC31-4EA3-ZDO0O5 STECS 1,204 1,228
2 182TC A7B10001018649 1LE2321-1CA11-4EA3-ZDO0O5 STECS 1,104 1,127
3 4 182TC A7B10001018650 1LE2321-1CB11-4EA3-ZDO0O5 STECS 1,065 1,086
6 213TC A7B10001018651 1LE2321-2AC11-4EA3-ZD0O5 STEC6 1,721 1,755
2 184TC A7B10001018653 1LE2321-1CA31-4EA3-ZDO5 STECS 1,386 1,413
5 4 184TC A7B10001018661 1LE2321-1CB31-4EA3-ZD05 STEC5 1,237 1,262
6 215TC A7B10001018662 1LE2321-2AC21-4EA3-Z D05 STEC6 2,135 2,178
2 213TC A7B10001018663 1LE2321-2AA11-4EA3-ZDO0O5 STEC6 1,654 1,687
7.5 4 213TC A7B10001018666 1LEZ2321-2AB11-4EA3-ZDO0O5 STEC6 1,778 1,814
6 254TC A7B10001018906 1LE2321-2BC11-4EA3-Z D05 STEC7 2,845 2,902
2 215TC A7B10001018907 1LE2321-2AA21-4EA3-Z D05 STEC6 2,009 2,050
10 4 215TC A7B10001018908 1LE2321-2AB21-4EA3-Z D05 STEC6 1,971 2,010
6 256TC A7B10001018909 1LE2321-2BC21-4EA3-ZD05 STEC7 3,436 3,505
15 2 254TC A7B10001018793 1LE2321-2BA11-4EA3-Z D05 STEC7 2,937 2,996
4 254TC A7B10001018910 1LE2321-2BB11-4EA3-ZDO05 STEC7 2,926 2,984
2 256TC A7B10001018911 1L E2321-2BA21-4EA3-Z D05 STEC7 3,422 3,491
20 4 256TC A7B10001018912 1LE2321-2BB21-4EA3-Z D05 STEC7 3,336 3,403
2 284TSC A7B10001018797 1LE2321-2DA11-6EA3-Z D05 STECS8 4,975 5,075
25 4 284TC A7B10001018798 1LE2321-2CB11-6EA3-ZDO05 STECS8 4,737 4,832
6 324TC A7B10001018799 1LE2321-3ACl11-6EA3-ZDO5 STEC9 6,377 6,504
2 286TSC A7B10001018800 1LE2321-2DA21-6EA3-Z D05 STECS8 5,520 5,630
30 4 286TC A7B10001018801 1LE2321-2CB21-6EA3-Z D05 STECS8 5,025 5,125
6 326TC A7B10001018802 1LE2321-3AC21-6EA3-ZD0O5 STEC9S 7,040 7,181
2 324TSC A7B10001018803 1LE2321-3BA11-6EA3-Z D05 STEC9S 6,784 6,919
40 4 324TC A7B10001018804 1LE2321-3AB11-6EA3-ZDO05 STEC9 6,216 6,340
6 364TC A7B10001018805 1LE2321-3CC1l1-6EA3-ZD0O5 STED1 9,542 9,732
2 326TSC A7B10001018806 1LE2321-3BA21-6EA3-Z D05 STEC9 7,250 7,395
50 4 326TC A7B10001018807 1LE2321-3AB21-6EA3-Z D05 STEC9 6,820 6,956
6 365TC A7B10001018808 1LE2321-3CC21-6EA3-Z D05 STED1 11,269 11,495

Intro

Seleccién y precio
—

Caracteristicas
técnicas

Dimensiones
generales
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ABB NEMA MOTORS

Preciode Preciode
Potencia Polos Armazén Numero de Configuracion de Simb. lista lista
catalogo producto* Desct. Brida C Brida D
usb usb
2 364TSC A7B10001018809 1LE2321-3DA11-6EA3-Z D05 STED1 8,986 9,166
60 4 364TC A7B10001018810 1LE2321-3CB11-6EA3-Z D05 STED1 9,023 9,203
6 404TC A7B10001018811 1LE2321-4ACl11-6EA3-ZDO5 STED2 15,599 15,911
2 365TSC A7B10001018812 1LE2321-3DA21-6EA3-Z DO5 STED1 11,709 11,944
75 4 365TC A7B10001018813 1LE2321-3CB21-6EA3-Z D05 STED1 11,441 11,670
6 405TC A7B10001018814 1LE2321-4AC21-6EA3-ZD0O5 STEDZ2 18,320 18,686
100 2 405TSC A7B10001018815 1LE2321-4BA21-6EA3-Z D05 STED2 16,168 16,491
4 405TC A7B10001018816 1LE2321-4AB21-6EA3-Z D05 STEDZ2 12,764 13,019
IMPORTANTE
Todos los motores en esta seccidén son con rodamientos de bolas (solo acoplamiento directo)
Motores en 2 polos terminacidn en "S" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas
Voltaje: 230/460 V del armazén 140T hasta 400T
* Utilizar este nimero para obtener informacidn técnica
Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades
Caracteristicas Dimensiones
generales 18/78
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Motores de uso severo ABB NEMA SD100 IEEE841

ABB NEMA MOTORS

Potencia  Polos  Armazén Nt’lm’ero de Configuracion de Simb. Precio de lista
catilogo producto* Desct. usbD
2 143T A7B10001018685 1LE24211AA112AA3-Z DO5 STED5 1,130
1 4 143T A7B10001018689 1LE24211AB212AA3-Z DO5 STED5 1,208
6 145T A7B10001018861 1LE24211AC312AA3-Z DO5 STED5S 1,349
8 182T A7B10001018862 1LE24211CD112AA3-Z D05 STED6 1,811
2 143T A7B10001018863 1LE24211AA212AA3-Z DO5 STED5S 1,146
4 145T A7B10001018864 1LE24211AB312AA3-Z DO5 STEDS5 1,246
15 6 182T A7B10001018865 1LE24211CC112AA3-Z D05 STED6 1,687
8 184T A7B10001018866 1LE24211CD312AA3-Z D05 STED6 2,035
2 145T A7B10001018867 1LE24211AA312AA3-Z DO5 STED5 1,295
> 4 145T A7B10001018868 1LE24211AB412AA3-Z DO5 STED5 1,252
6 184T A7B10001018718 1LE24211CC312AA3-Z DO5 STED6 1,880
8 213T A7B10001018869 1LE24212AD112AA3-Z DO5 STED7 2,372
2 182T A7B10001018870 1LE24211CA112AA3-Z DO5 STED6 1,455
3 4 182T A7B10001018871 1LE24211CB112AA3-Z DO5 STEDG6 1,506
6 213T A7B10001018872 1LE24212AC112AA3-Z DO5 STED7 2,326
8 215T A7B10001018873 1LE24212AD212AA3-Z DO5 STED7 2,551
2 184T A7B10001018724 1LE24211CA312AA3-Z DO5 STED6 1,825
4 184T A7B10001018874 1LE24211CB312AA3-Z D05 STEDG6 1,629
> 6 215T A7B10001018875 1LE24212AC212AA3-Z DO5 STED7 2,812
8 254T A7B10001018727 1LE24212BD112AA3-Z DO5 STEDS8 3,768
2 213T A7B10001018876 1LE24212AA112AA3-Z DO5 STED7 2,178
4 213T A7B10001018877 1LE24212AB112AA3-Z DO5 STED7 2,149
> 6 254T A7B10001018730 1LE24212BC112AA3-Z D05 STEDS8 3,747
8 256T A7B10001018731 1LE24212BD212AA3-Z DO5 STEDS8 4,013
2 215T A7B10001018878 1LE24212AA212AA3-Z DO5 STED7 2,647
10 4 215T A7B10001018879 1LE24212AB212AA3-Z DO5 STED7 2,595
6 256T A7B10001018165 1LE24212BC212AA3-Z D05 STEDS8 4,526
8 284T A7B10001018735 1LE24212CD112AA3-Z DO5 STED9S 5,348
2 254T A7B10001018881 1LE24212BA112AA3-Z DO5 STEDS8 3,660
4 254T A7B10001018882 1LE24212BB112AA3-Z DO5 STEDS8 3,563
15 6 284T A7B10001018738 1LE24212CC112AA3-Z D05 STED9 5,131
8 286T A7B10001018739 1LE24212CD212AA3-Z DO5 STED9S 5,843
2 256T A7B10001018740 1LE24212BA212AA3-Z DO5 STEDS8 3,993
4 256T A7B10001018883 1LE24212BB212AA3-Z DO5 STEDS8 3,906
20 6 286T A7B10001018742 1LE24212CC212AA3-Z DO5 STED9S 5,600
8 324T A7B10001018743 1LE24213AD112AA3-Z DO5 STEF1 6,961
2 284TS A7B10001018744 1LE24212DA112AA3-Z DO5 STED9S 5,826
4 284T A7B10001018745 1LE24212CB112AA3-Z D05 STED9 5,547
25 6 3247 A7B10001018746 1LE24213AC112AA3-Z DO5 STEF1 7,467
8 326T A7B10001018747 1LE24213AD212AA3-Z D05 STEF1 8,085
2 286TS A7B10001018748 1LE24212DA212AA3-Z DO5 STED9S 6,463
4 286T A7B10001018749 1LE24212CB212AA3-Z D05 STED9 5,884
30 6 326T A7B10001018750 1LE24213AC212AA3-Z DO5 STEF1 8,244
8 364T A7B10001018751 1LE24213CD112AA3-Z D05 STEF2 9,395

Intro

Seleccién y precio
—

Caracteristicas
técnicas

Dimensiones
generales
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Potencia Polos  Armazén Nt’lm’ero de Configuracion de Simb. Precio de lista
catalogo producto* Desct. usD
2 324TS A7B10001018752 1LE24213BA112AA3-Z D05 STEF1 7,943
4 324T A7B10001018753 1LE24213AB112AA3-Z DO5 STEF1 7,278
40 6 364T A7B10001018754 1LE24213CC112AA3-Z DO5 STEF2 11,173
8 365T A7B10001018755 1LE24213CD212AA3-Z D05 STEF2 11,569
2 326TS A7B10001018756 1LE24213BA212AA3-Z DO5 STEF1 8,489
4 326T A7B10001018757 1LE24213AB212AA3-Z DO5 STEF1 7,985
20 6 365T A7B10001018758 1LE24213CC212AA3-Z DO5 STEF2 13,196
8 404T A7B10001018759 1LE24214AD112AA3-Z DO5 STEF3 12,532
2 364TS A7B10001018309 1LE24213DA112AA3-Z DO5 STEF2 10,439
4 364T A7B10001018306 1LE24213CB112AA3-Z DO5 STEF2 10,258
€0 6 404T A7B10001018305 1LE24214AC112AA3-Z DO5 STEF3 18,266
8 405T A7B10001019068 1LE24214AD212AA3-Z DO5 STEF3 15,425
2 365TS A7B10001018884 1LE24213DA212AA3-Z DO5 STEF2 13,580
75 4 365T A7B10001018312 1LE24213CB212AA3-Z DO5 STEF2 13,397
6 405T A7B10001018311 1LE24214AC212AA3-Z D05 STEF3 21,452
100 2 405TS A7B10001018319 1LE24214BA212AA3-Z DO5 STEF3 18,931
4 405T A7B10001018317 1LE24214AB212AA3-Z DO5 STEF3 14,946
IMPORTANTE
Motores en 2 polos terminacidn en "S" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas
Voltaje Unico: 460V @ 60Hz
* Utilizar este nimero para obtener informacidn técnica
Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades
Caracteristicas Dimensiones
Intro técnicas generales 20/78
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ABB NEMA MOTORS

Motores de uso severo ABB NEMA SD200
(Solo armazdn 440)

Caracteristicas

SD200

SD200 841

Rango de potencia

Tamano de armazén

Voltaje estandar
(Rango de tension nominal
trifasica a 60 Hz)

Eficiencia

Factor de servicio

Aislamiento

Incremento de temperatura
(temperatura de trabajo)

Caja de conexiones
Tapa de ventilador
Ventilador

Rotor

Grado de proteccién

Areas clasificadas

Aptos para uso convertidor
de frecuencia en los
siguientes rangos:

3600 RPM
1800 RPM
1200 RPM
900 RPM

460V

Premium (de acuerdo a MG1-Tabla 12-

12)

NOM-016-ENER 2016
1.15 @ 40°C

No higroscépico
Clase B

ClaseF

Sobredimensionada

Bidireccional
Aluminio
NEMA

Gas

Polvo

125 HP-400 HP
125 HP-400 HP
100 HP-300 HP
75 HP-250 HP
440T-L440T

Todos

Todos

Todos
Clase H
FS@ 1.0
FS@ 1.15
Fundiciéon de hierro gris
Fundiciéon de hierro gris
Polipropileno
Todos
IP55

Clase 1, Division 2; Grupos A, B, Co D;

Codigo de temperatura T3

Clase 2, Divisidn 2; Grupos Fy G

Codigo de temperatura T4A

Certificado CSA c-us de proteccidn contra explosion (Divisiéon 2) LR39020

Torque variable VT 20:1

Torque constante CT 4:1

Todos

Todos

Intro

Seleccién y precio
—

Caracteristicas
técnicas

NOM BEMA s @ C€

NOM-016-ENER-2016

Dimensiones
generales
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Motores de uso severo ABB NEMA SD200 (Solo armazdn 440)

ABB NEMA MOTORS

Potencia Polos Armazén Nt’lm’ero de Configuraciéon de Simb. Precio de lista
catalogo producto* Desct. usD
R444T A7B10002258588 1L E6321-4SD11-2AA1-Z D05  STE76 17,423
» 447T A7B10002258568 1LE6321-4BD11-2AA1-Z D05  STE76 17,423
R444T A7B10002253875 1LE6321-4SC11-2AA1-Z D05  STE76 18,279
6 444T A7B10002258591 1L E6321-4BC11-2AA1-Z D05  STE76 18,279
100 R445T A7B10002253882 1LE6321-4SD21-2AA1-Z D05  STET76 18,614
8 445T A7B10002258593 1L E6321-4BD21-2AA1-Z DO5  STE76 18,614
2 444TS A7B10002255425 1LE6321-4FA11-2AA1-Z DO5 STE76 16,944
R444T A7B10002253736 1LE6321-4SB11-2AA1-Z D05  STE76 15,561
4 444T A7B10002253737 1LE6321-4BB11-2AA1-Z D05  STE76 15,561
125 R445T A7B10002258596 1LE6321-4SC21-2AA1-Z DO5  STE76 19,804
6 445T A7B10002258595 1LE6321-4BC21-2AA1-Z D05  STE76 19,804
R447T A7B10002258599 1L E6321-4TD11-2AA1-Z DO5  STE76 20,266
8 447T A7B10002258598 1LE6321-4CD11-2AA1-Z D05  STE76 20,266
2 445TS A7B10002253738 1LE6321-4FA21-2AA1-Z D05  STE76 17,905
R445T A7B10002253739 1L E6321-4SB21-2AA1-Z D05  STE76 17,420
4 445T A7B10002255473 1LE6321-4BB21-2AA1-Z DO5  STE76 17,420
150 R447T A7B10002253876 1LE6321-4TC13-2AA1-Z D05  STE76 23,202
6 447T A7B10002258604 1LE6321-4CC11-2AA1-Z DO5  STE76 22,768
R449T A7B10002258608 1LE6321-4TD21-2AA1-Z D05  STE76 24,746
8 449T A7B10002258607 1LE6321-4CD21-2AA1-Z D05  STE76 24,746
2 447TS A7B10002253740 1LE6321-4GA11-2AA1-Z DO5  STE76 20,941
4 R44TT A7B10002253741 1LE6321-4TB11-2AA1-Z DO5  STE76 20,271
447T A7B10002255451 1L E6321-4CB11-2AA1-Z D05  STE76 20,271
200 R449T A7B10002253877 1LE6321-4TC21-2AA1-Z DO5  STE76 28,089
6 4497 A7B10002256140 1LE6321-4CC21-2AA1-Z D05  STE76 28,089
RL449 A7B10002253881 1LE6321-4UD11-2AA1-Z DO5  STE76 28,934
8 L449T A7B10002258615 1LE6321-4DD11-2AA1-Z DO5  STE76 28,934
2 449TS A7B10002253742 1LE6321-4GA21-2AA1-Z D05  STE76 24,962
4 R449T A7B10002253743 1LE6321-4TB21-2AA1-Z D05  STE76 24,075
4497 A7B10002253744 1LE6321-4CB21-2AA1-Z D05  STE76 24,075
250 R449T A7B10002258620 1LE6321-4TC31-2AA1-Z D05  STE76 29,152
6 4497 A7B10002253880 1LE6321-4CC31-2AA1-Z D05  STE76 28,607
RL449 A7B10002253878 1LE6321-4UD13-2AA1-Z D05 STE76 38,085
8 L449T A7B10002258622 1LE6321-4DD21-2AA1-Z D05 STE76 38,085
Caracteristicas Dimensiones
Intro técnicas generales 22/78
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<HOME
Potencia Polos Armazén Nt’lm’ero de Configuracion de Simb. Precio de lista
catalogo producto* Desct. uUsD

2 449TS A7B10002253745 1LE6321-4GA31-2AA1-Z D05 STE76 26,681

R449T A7B10002253746 1L E6321-4TB31-2AA1-Z DO5 STE76 26,932

300 4 4497 A7B10002253829 1LE6321-4CB31-2AA1-Z D05 STE76 26,932
RL449 A7B10002253874 1LE6321-4UC11-2AA1-Z D05 STE76 41,919

° L449T A7B10002258628 1LE6321-4DC11-2AA1-Z D05 STE76 41,919

2 L449TS A7B10002258631 1LE6321-4HA11-2AA1-Z DO5 STE76 34,633

350 RL449 A7B10002253747 1LE6321-4UB11-2AA1-Z DO5 STE76 38,476
4 L449T A7B10002258632 1LE6321-4DB11-2AA1-Z DO5 STE76 38,476

2 L449TS A7B10002255476 1LE6321-4HA21-2AA1-Z DO5 STE76 39,365

400 RL449 A7B10002253748 1LE6321-4UB21-2AA1-Z DO5 STE76 41,600
L449T A7B10002258636 1LE6321-4DB21-2AA1-Z DO5 STE76 41,600

IMPORTANTE

Favor de revisar las notas de la siguiente pagina

Caracteristicas:
Motor con disefio Nema B

Motores armazoén 440 en 2 polos con terminacion en "S" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas para

acoplamiento directo Unicamente

Los motores (con la letra “R" antes del nimero de armazén) R440 y RL440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha largay
rodamientos de rodillos para acoplamiento por poleas y bandas Unicamente
Motores armazén 440y L440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos de bolas para acoplamiento directo

Unicamente

Voltaje: 460 V conexion Delta con 12 cables tabla 1.1. (Para conexién Y-D favor de ver el siguiente diagrama de conexiones tabla 1.2)
* Utilizar este nimero para obtener informacidn técnica
Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Conexion estandar

12 cables conexidén Delta

Lineas Conectar juntos Conexion
L1 T2-T7-T6-T1
L2 T10-T8-T4-T2 AA
L3 T11-T9-T5-T3
Tabla 1.1
Conexion Estrella - Delta
12 cables conexidn Estrella - Delta (Y-D)
Lineas
L1 L2 L3 Conectar juntos Conexién
Arranque T7-T1 T8-T2 T9-T3 T12-T6-T11-T5-T10-T4 YY
Trabajo T12-T7-T6-T1 T10-T8-T4-T2 T11-T9-T5-T3 AA
Tabla 1.2
Caracteristicas Dimensiones
Intro técnicas generales 23/78
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Motores de uso severo ABB NEMA SD200 841

(Solo armazén 440)

ABB NEMA MOTORS

Potencia Polos Armazén Nt’lm’ero de Configuracion de Simb. Precio de lista
catalogo producto* Desct. uUsD
75 R444T A7B10002258590 1LE6322-4SD11-2AA1-Z DO5  STES81 18,510
447T A7B10002258589 1LE6322-4BD11-2AA1-Z D05 STES81 18,510
R444T A7B10002256138 1LE6322-4SC11-2AA1-Z DO5 STES81 22,475
6 444T A7B10002258592 1LE6322-4BC11-2AA1-Z D05 STES81 22,475
100 R445T A7B10002256146 1LE6322-4HA11-2AAl1-Z DO5 STES81 21,786
8 445T A7B10002258594 1LE6322-4BD21-2AA1-Z D05 STES81 21,786
2 444TS A7B10002253752 1LE6322-4FA11-2AA1-Z DO5 STES81 20,832
R444T A7B10002253749 1LE6322-4SB11-2AA1-Z DO5 STES81 19,132
4 444T A7B10002255477 1LE6322-4BB11-2AA1-Z D05 STES81 19,132
125 R445T A7B10002256134 1LE6322-4SC21-2AA1-Z D05 STES81 23,690
6 445T A7B10002258597 1LE6322-4BC21-2AA1-Z DO5 STES81 23,690
R447T A7B10002258601 1LE6322-4TD11-2AA1-Z DO5 STES81 24,278
8 447T A7B10002258600 1LE6322-4CD11-2AA1-Z DO5 STES81 24,278
2 445TS A7B10002258602 1LE6322-4FA21-2AAl1-Z DO5 STES81 25,597
R445T A7B10002253750 1LE6322-4SB21-2AA1-Z DO5 STES81 21,395
4 445T A7B10002258603 1LE6322-4BB21-2AA1-Z DO5 STES81 21,395
150 R447T A7B10002258606 1LE6322-4TC11-2AAl1-Z DO5 STES81 28,076
6 447T A7B10002258605 1LE6322-4CC11-2AAl1-Z DO5 STES81 28,076
R449T A7B10002258610 1LE6322-4TD21-2AA1-Z DO5 STES81 30,658
8 449T A7B10002258609 1LE6322-4CD21-2AA1-Z DO5  STES81 30,658
2 447TS A7B10002258611 1LE6322-4GA11-2AAl1-Z D05 STES81 29,938
R447T A7B10002253751 1LE6322-4TB11-2AA1-Z DO5 STES81 25,398
4 447T A7B10002258613 1LE6322-4CB11-2AAl1-Z DO5 STES81 25,398
200 R449T A7B10002253885 1LE6322-4TC21-2AA1-Z D05 STES81 32,989
6 449T A7B10002258614 1LE6322-4CC21-2AA1-Z D05  STES81 32,989
RL449 A7B10002258616 1LE6322-4UD11-2AA1-Z DO5 STES81 44,485
8 L449T A7B10002258617 1LE6322-4DD11-2AA1-Z DO5 STES81 44,485
2 449TS A7B10002253755 1LE6322-4GA21-2AA1-Z DO5 STES81 36,487
R449T A7B10002258619 1LE6322-4TB21-2AA1-Z DO5 STES81 30,165
4 449T A7B10002258618 1LE6322-4CB21-2AA1-Z DO5 STES81 30,165
250 R449T A7B10002256142 1LE6322-4TC31-2AA1-Z DO5 STES81 35,272
6 449T A7B10002258621 1LE6322-4CC31-2AA1-Z DO5 STES81 35,272
RL449 A7B10002258624 1LE6322-4UD21-2AA1-Z DO5 STES81 47,867
8 L449T A7B10002258623 1LE6322-4DD21-2AA1-Z DO5 STES81 47,867
Caracteristicas Dimensiones
técnicas generales 24/78
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ABB NEMA MOTORS

Potencia Polos Armazén N&mfero de Configuracion de Simb. Precio de lista
catalogo producto* Desct. usbD

2 449TS A7B10002258625 1LE6322-4GA31-2AA1-Z DO5 STES81 40,045

R449T A7B10002258627 1LE6322-4TB31-2AA1-Z DO5 STES81 39,367

300 449T A7B10002258626 1LE6322-4CB31-2AA1-Z DO5 STES81 39,367
RL449 A7B10002258630 1LE6322-4UC11-2AA1-Z DO5 STES81 52,522

L449T A7B10002258629 1LE6322-4DC11-2AA1-Z DO5 STES81 52,522

2 L449TS A7B10002255475 1LE6322-4HA11-2AA1-Z DO5 STES81 47,332

350 RL449 A7B10002258634 1LE6322-4UB11-2AA1-Z DO5 STES81 47,003
L449T A7B10002258633 1LE6322-4DB11-2AA1-Z DO5 STES81 47,003

2 L449TS A7B10002258635 1LE6322-4HA21-2AA1-Z DO5 STES81 52,745

400 RL449 A7B10002258638 1LE6322-4UB21-2AA1-Z DO5 STES81 52,122
L449T A7B10002258637 1LE6322-4DB21-2AA1-Z DO5 STES81 52,122

IMPORTANTE
Caracteristicas:

Motor con disefio Nema B

Motores armazdn 440 en 2 polos con terminacién en "S" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas para

acoplamiento directo Unicamente

Los motores (con la letra “R" antes del nUmero de armazén) R440 y RL440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y
rodamientos de rodillos para acoplamiento por poleas y bandas Unicamente
Motores armazén 440y L440 en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos de bolas para acoplamiento directo

Unicamente

Voltaje: 460 V conexidn Delta con 12 cables tabla 1.1. (Para conexién Y-D favor de ver el siguiente diagrama de conexiones tabla 1.2)
* Utilizar este nimero para obtener informacidn técnica
Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Intro Seleccién y precio
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ABB NEMA

MOTORS

Motores a prueba de explosion ABB NEMA XP100

Caracteristicas
XP100

3600 RPM 1 HP-300 HP

1800 RPM 1 HP-300 HP
Rango de potencia

1200 RPM 1 HP-250 HP

900 RPM 1 HP-200 HP
Tamano de armazén 140T-440T 143T-449T
Voltaje estandar 230/460V Armazoén 140-400
(Rango de tension nominal

460V Y-D Armazoén 440

trifasica a 60 Hz)

Eficiencia

Factor de servicio

Aislamiento

Incremento de temperatura

(temperatura de trabajo)
Caja de conexiones

Tapa de ventilador
Ventilador

Rotor

Grado de proteccién

Areas clasificadas

Aptos para uso convertidor

de frecuencia en los
siguientes rangos:

Premium (de acuerdo a MG1-Tabla 12-12)
NOM-016-ENER 2016

1.15 @ 40°C

1.15 @ 55°C (Cddigo de temperatura T3C)
1.15 @ 55°C (Cdédigo de temperatura T3)
1.15 @ 40°C (Cddigo de temperatura T3C)
1.0 @ 40°C (Codigo de temperatura T3C)
No higroscépico

Clase B

ClaseF

Sobredimensionada

Fundiciéon de hierro gris

Bidireccional

Aluminio

NEMA MG1

Gas

Polvo

1 HP-300 HP

Armazdn 140-440
Armazén 140-360
Armazdn 360-447
Armazdn 360-447

449
Clase F
FS@ 1.0

FS @ 1.15

Fundiciéon de hierro gris

Armazén 140T-440T
Polipropileno
Armazdn 140-449
IP65

Clase I, Divisidn 1, Grupos

CyD

Clase Il, Division 1, Grupos Fy G

Motores con certificacion UL a prueba de explosion E248638

Par Variable 20:1

Par Constante 4:1

Armazon 140-440

Armazonl40-447

Carcasay tapas — Construidos en fundicidén gris para una estructura integral excepcional y resistente a la
corrosion, equipado con patas fundidas a la carcasa. Cuenta con drenes de condensacion tipo T (T-drains).

El dispositivo de levantamiento (cdncamo) se incluye para motores en armazones a partir del 180T.

Rotor - El disefio Unico en el rotor provee mejoras en la eficiencia debido a la longitud de las barras de
aluminio y los anillos finales reducen perdidas por resistencia.

Intro Seleccién y precio
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Cada rotor es dinamicamente balanceado con el propésito de alargar la vida de los rodamientos y se incluye
una flecha fabricada en acero al carbén (C1045) para ofrecer un maximo desempefio.

Estator - Fabricado con laminaciones de acero con grado eléctrico Premium y alambre magneto de cobre
para asi reducir pérdidas y elevar la eficiencia. El disefio Unico en el paquete de laminaciones del estator
disminuye la densidad de flujo e incrementa la capacidad de enfriamiento. Una mayor seccidén transversal en
los conductores permite reducir las pérdidas por resistencia en el estator.

Aislamiento — Motores provistos con un sistema de aislamiento para uso con inversor Clase F no
higroscépico con elevacion de temperatura NEMA Clase B, que proporciona un margen extra respecto a la
vida térmica de los devanados. El sistema de barnizado utilizado asegura una maxima penetracién en los
devanados obteniendo proteccién contra la humedad, corrosidn y sobrecargas eléctricas. Este sistema de
aislamiento cumple o excede con lo requerido por la norma NEMA MG1-2016. Todos los motores son aptos
para uso con variador de frecuencia es aplicaciones generales (de acuerdo a la norma MG1- 2016 parte 30).

Ventilacion — Un ventilador bidireccional anti-chispas es colocado en la flecha del motor. Su disefo reduce
pérdidas y ruido, mejora el flujo de aire obteniendo una éptima ventilacién. El capuchdn de fundicidn gris es
ofrecido en todos los tamanos de armazoén.

Rodamientos — Son reengrasables y sobredimensionados con tapas en fundicién gris. Cuenta con
dispositivos de lubricacidon Alemite a la entrada y tubo de alivio de grasa a la salida para facilitar su
mantenimiento.

Lubricacion - Grasa a base de poliurea especialmente formulada para altas temperaturas es utilizada para
proporcionar hasta cuatro veces la vida de lubricacién de otras grasas.

Caja de conexiones — Con dimensiones mayores a los estandares industriales, provista de un corte diagonal
y empadques de neopreno, permite la rotacidén en intervalos de 902 para facilitar y agilizar su conexién.
Dispositivo de puesta a tierra dentro de la caja, terminales clara y permanentemente marcadas.

Resistencia a la corrosidn — Construccidn en fundicion de fierro gris ventilador de polipropileno, tornilleria
galvanizada, pintura esmalte alquidal modificado y placa de datos de aluminio resistente a la corrosion.

Motores Especiales / Configurables — Todos los motores ABB NEMA cuentan con una amplia gama de
accesorios que hacen posible configurarlo al requerimiento especifico de cada cliente.

Adicionalmente mediante requerimiento especial del cliente, cumplimos con las especificaciones técnicas
de los principales fabricantes y usuarios de la industria.

Para estos casos, favor de consultar a su representante de ventas.

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 27/78
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Motores a prueba de explosién ABB NEMA XP100

ABB NEMA MOTORS

Potencia Polos Armazén Nt]mfero de Configuracion de Simb. Precio de lista
catalogo producto* Desct. uUsD
2 143T A7B10001013692 1MB21211AA114AG3-Z D05 STEB2 1,293
4 143T A7B10001013657 1MB21211AB214AG3-Z DO5 STEB2 1,249
1 6 145T A7B10001015027 1MB21211AC314AG3-Z D05 STEB2 1,540
8 182T A7B10001015752 1MB21211CD114AG3-Z D05 STEB3 2,067
1 143T A7B10001013693 1MB21211AA214AG3-Z DO5 STEB2 1,326
4 145T A7B10001013639 1MB21211AB314AG3-Z D05 STEB2 1,255
1> 6 182T A7B10001013680 1MB21211CC114AG3-Z D05 STEB3 1,791
8 184T A7B10001015755 1MB21211CD314AG3-Z D05 STEB3 2,433
2 145T A7B10001013695 1MB21211AA314AG3-Z D05 STEB2 1,468
4 145T A7B10001013640 1MB21211AB414AG3-Z DO5 STEB2 1,489
2 6 184T A7B10001015758 1MB21211CC314AG3-Z D05 STEB3 1,969
8 213T A7B10001015806 1MB21212AD114AG3-Z D05 STEB4 2,911
2 182T A7B10001013690 1MB21211CA114AG3-Z D05 STEB3 1,610
4 182T A7B10001013636 1MB21211CB114AG3-Z D05 STEB3 1,576
3 6 213T A7B10001015809 1MB21212AC114AG3-Z D05 STEB4 2,227
8 215T A7B10001015811 1MB21212AD214AG3-Z DO5 STEB4 3,496
2 184T A7B10001013666 1MB21211CA314AG3-Z D05 STEB3 1,780
4 184T A7B10001013632 1MB21211CB314AG3-Z D05 STEB3 1,636
> 6 215T A7B10001015813 1MB21212AC214AG3-Z D05 STEB4 2,836
8 254T A7B10001015841 1MB21212BD114AG3-Z D05 STEB5 3,988
2 213T A7B10001013688 1MB21212AA114AG3-Z DO5 STEB4 2,085
75 4 213T A7B10001013655 1MB21212AB114AG3-Z D05 STEB4 2,182
6 254T A7B10001015820 1MB21212BC114AG3-Z D05 STEB5 3,702
8 256T A7B10001015842 1MB21212BD214AG3-Z D05 STEB5 4,556
2 215T A7B10001013691 1MB21212AA214AG3-Z DO5 STEB4 2,415
4 215T A7B10001013634 1MB21212AB214AG3-Z D05 STEB4 2,406
10 6 256T A7B10001015844 1MB21212BC214AG3-Z DO5 STEB5 4,158
8 284T A7B10001015845 1MB21212CD116AG3-Z D05 STEB6 6,006
2 254T A7B10001013687 1MB21212BA114AG3-Z D05 STEB5 3,390
4 254T A7B10001013635 1MB21212BB114AG3-Z D05 STEB5 3,509
1> 6 284T A7B10001015846 1MB21212CC116AG3-Z D05 STEB6 5,325
8 286T A7B10001015847 1MB21212CD216AG3-Z D05 STEB6 6,667
2 256T A7B10001013694 1MB21212BA214AG3-Z DO5 STEB5S 3,890
4 256T A7B10001015032 1MB21212BB214AG3-Z D05 STEB5 3,857
20 6 286T A7B10001015035 1MB21212CC216AG3-Z D05 STEB6 5,743
8 324T A7B10001015876 1MB21213AD116AG3-Z D05 STEB7 8,603
Caracteristicas Dimensiones
Intro técnicas generales 28/78

Seleccién y precio
—



«HOME ABB NEMA MOTORS

Potencia Polos  Armazén N&mfero de Configuracion de Simb. Precio de
catalogo producto* Desct. lista USD

2 284TS A7B10001015034 1MB21212DA116AG3-Z DO5 STEB6 6,250

4 284T A7B10001015033 1MB21212CB116AG3-Z D05 STEB6 5,619

= 6 324T A7B10001015843 1MB21213AC116AG3-Z D05 STEB7 7,602
8 326T A7B10001015849 1MB21213AD216AG3-Z D05 STEB7 10,025

2 286TS A7B10001013670 1MB21212DA216AG3-Z DO5 STEB6 6,965

4 286T A7B10001013651 1MB21212CB216AG3-Z D05 STEB6 5,862

30 6 326T A7B10001015850 1MB21213AC216AG3-Z D05 STEB7 8,090
8 364T A7B10001015851 1MB21213CD116AG3-Z DO5 STEBS 10,568

2 324TS A7B10001013711 1MB21213BA116AG3-Z D05 STEB7 8,099

40 4 324T A7B10001015036 1MB21213AB116AG3-Z D05 STEB7 7,616

6 364T A7B10001015871 1MB21213CC116AG3-Z D05 STEB8 9,953

8 365T A7B10001015872 1MB21213CD216AG3-Z D05 STEB8 12,246

2 326TS A7B10001015037 1MB21213BA216AG3-Z DO5 STEB7 8,565

4 326T A7B10001015873 1MB21213AB216AG3-Z DO5 STEB7 8,138

>0 6 365T A7B10001015861 1MB21213CC216AG3-Z D05 STEB8 12,405
8 404T A7B10001015875 1MB21214AD116AG3-Z DO5 STEB9 14,764

2 364TS A7B10001015039 1MB21213DA116AG3-Z D05 STEB8 10,776

4 364T A7B10001015038 1MB21213CB116AG3-Z D05 STEB8 10,495

60 6 404T A7B10001015863 1MB21214AC116AG3-Z DO5 STEB9 17,607
8 405T A7B10001015860 1MB21214AD216AG3-Z DO5 STEB9 17,849

2 365TS A7B10001015041 1MB21213DA216AG3-Z DO5 STEB8 11,390

4 365T A7B10001015040 1MB21213CB216AG3-Z D05 STEB8 11,120

& 6 405T A7B10001015864 1MB21214AC216AG3-Z DO5 STEB9 19,033
8 444T A7B10001015866 1MB21214CD116AG3-Z DO5 STEC1 20,253

2 405TS A7B10001015870 1MB21214BA216AG3-Z D05 STEB9 17,302

4 405T A7B10001015042 1MB21214AB216AG3-Z D05 STEB9 14,468

100 6 444T A7B10001832201 1MB21214CC132AG3-Z D05 STEC1 20,215
B444T A7B10001808453 1MB21214EC132AG3-Z D05 STEC1 20,215

445T A7B10001832202 1MB21214CD232AG3-Z D05 STEC1 21,351

8 B445T A7B10001808439 1MB21214ED232AG3-Z DO5 STEC1 21,351

2 444TS A7B10001808418 1MB21214DA132AG3-Z D05 STEC1 19,322

444T A7B10001808428 1MB21214CB132AG3-Z DO5 STEC1 18,658

4 B444T A7B10001808427 1MB21214EB132AG3-Z D05 STEC1 18,658

125 445T A7B10001808430 1MB21214CC232AG3-Z D05 STEC1 21,850
6 B445T A7B10001808429 1MB21214EC232AG3-Z D05 STEC1 21,850

447T A7B10001808435 1MB21214CD332AG3-Z D05 STEC1 29,378

8 B447T A7B10001808434 1MB21214ED332AG3-Z DO5 STEC1 29,378

2 445TS A7B10001808426 1MB21214DA232AG3-Z D05 STEC1 20,268

445T A7B10001808422 1MB21214CB232AG3-Z D05 STEC1 20,151

150 4 B445T A7B10001808423 1MB21214EB232AG3-Z D05 STEC1 20,151
447T A7B10001808433 1MB21214CC332AG3-Z DO5 STEC1 24,772

6 B447T A7B10001808432 1MB21214EC332AG3-Z D05 STEC1 24,772

8 447T A7B10001832203 1MB21214CD532AG3-Z D05 STEC1 33,582

Caracteristicas Dimensiones
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Potencia Polos  Armazén N&mfero de Configuracion de Simb. Precio de
catalogo producto* Desct. lista USD
2 447TS A7B10001808419 1MB21214DA332AG3-Z D05 STEC1 23,879
4 447T A7B10001808424 1MB21214CB332AG3-Z D05 STEC1 23,560
200 B447T A7B10001808425 1MB21214EB332AG3-Z D05 STEC1 23,560
6 4497 A7B10001808446 1MB21214CC532AG3-Z DO5 STEC1 29,578
B449T A7B10001808447 1MB21214EC532AG3-Z DO5 STEC1 29,578
8 4497 A7B10001832204 1MB21214CD632AG3-Z D05 STEC1 32,460
2 449TS A7B10001808420 1MB21214DA532AG3-Z D05 STEC1 29,331
250 4+ 4497 A7B10001808438 1MB21214CB532AG3-Z D05 STEC1 27,917
B449T A7B10001808437 1MB21214EB532AG3-Z D05 STEC1 27,917
6+ 4497 A7B10001808451 1MB21214CC632AG3-Z DO5 STEC1 32,953
2 449TS A7B10001808436 1MB21214DA632AG3-Z D05 STEC1 30,972
300 449T A7B10001808421 1MB21214CB632AG3-Z D05 STEC1 30,645
ar B449T A7B10002256221 1MB21214EB632AG3-Z D05 STEC1 30,645

IMPORTANTE

+ Motor con disefio Nema A

Motores armazén 440 en 2 polos terminacién en "S" o "SS" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas

Los motores de armazdén 440y S449LS en 4, 6y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos de rodillos para acoplamiento por poleas y

bandas Unicamente

Motores armazén (Con la letra "B" antes del nimero de armazén) B440 y BS449LS en 4, 6 y 8 polos se suministran con flecha larga y rodamientos

de bolas para acoplamiento directo Unicamente

*** Rotacidn en sentido de las manecillas del reloj, visto desde lado opuesto al de accionamiento

Voltaje: 230/460 V del armazén 140T hasta 400T | 460V Y-D en armazones 440

* Utilizar este nimero para obtener informacidn técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Intro

Seleccién y precio
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Motores a prueba de explosién ABB NEMA XP100 con brida C

ABB NEMA MOTORS

. p . . Simb. Precio de lista
Potencia Polos Armazén Numero de catalogo Desct. USD
2 143T A7B10001013668 STEB2 1,384
! 4 143T A7B10001015029 STEB2 1,336
2 143T A7B10001013689 STEB2 1,419
L5 4 145T A7B10001015833 STEB2 1,343
2 145T A7B10001015030 STEB2 1,571
. 4 145T A7B10001013637 STEB2 1,550
2 182T A7B10001013660 STEB3 1,723
? 4 182T A7B10001013659 STEB3 1,585
2 184T A7B10001013653 STEB3 1,905
> 4 184T A7B10001013669 STEB3 1,743
2 213T A7B10001015835 STEB4 2,231
= 4 213T A7B10001013667 STEB4 2,293
2 215T A7B10001015028 STEB4 2,584
10 4 215T A7B10001015836 STEB4 2,574
2 254T A7B10001015031 STEB5 3,627
> 4 254T A7B10001015837 STEB5 3,586
2 256T A7B10001015838 STEBS 4,163
20 4 256T A7B10001015840 STEB5 3,947
IMPORTANTE
+ Motor con disefio Nema A
Todos los motores en esta seccidn son con rodamientos de bolas (solo acoplamiento directo)
Motores armazén 440 en 2 polos terminacién en "S" o "SS" son suministrados con flecha corta y rodamientos de bolas
Voltaje: 230/460 V del armazdn 140T hasta 400T | 460V Y-D en armazones 440
* Utilizar este nimero para obtener informacidn técnica
Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades
Caracteristicas Dimensiones
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ABB NEMA MOTORS

Motores de uso severo ABB NEMA SD200

Armazon 500

Caracteristicas
SD200
3600 RPM 400 HP-800 HP
Potencia 1800 RPM 125 HP-800 HP
1200 RPM 350 HP-600 HP
Tamaio de armazén 500 500
Voltaje estandar 460V, 60HZ 350 HP-800 HP
Premium

Eficiencia

Factor de servicio

Aislamiento

Incremento de temperatura
(temperatura de trabajo)

Caja de conexiones
Ventilador
Rotor

Grado de proteccién

Areas clasificadas

Aptos para uso convertidor de
frecuencia en los siguientes
rangos:

(de acuerdo a MG1-Tabla 12-12)
NOM-016-ENER 2016

1.15 @ 40°C

Armazén 440

Armazén 500

Clase B

Clase F

Sobredimensionada
Bidireccional

Aluminio

NEMA

Gas

Polvo

350 HP-500 HP

350 HP-800 HP
Clase F
ClaseH

FS1.0
FS1.15

Fundiciéon de hierro gris

Polipropileno
500
IP55

Clase 1, Divisidén 2 Grupo A,B,Co D
Cédigo de temperatura T3

Clase 2, Divisién 2 Grupo Fy G
Cédigo de temperatura T4A

Certificado CSA c-us de proteccion contra explosion (Divisiéon 2) LR39020

Par Variable 20:1
Par Constante 4:1

Par Constante 2:1

Par Constante 2:1

Armazdn 440-500
4 polos, 400 - 600HP
4 polos, 700 - 8O0HP

Armazdn 500, 2 polos,

400 HP - 800 HP

Intro Seleccién y precio
S

NOM NEMA s @ C€

NOM-016-ENER-2016
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Los motores ABB NEMA SD200 han sido disefiados y manufacturados con los mas altos estandares de
calidad para el cumplimiento de las normas aplicables: NEMA Premium® (MG1 tabla 12-12) / NOM-ENER-016.
Adicionalmente los motores son aptos para uso variador de velocidad como estdndar.

Una amplia seleccién de opciones proporciona mayor flexibilidad y confiabilidad en diversas condiciones de
operacion.

Armazoén y tapas: El motor ABB NEMA SD200 esta fabricado con carcasa, tapas y caja de conexidn de
fundicién de fierro gris. La caja de conexidn cuenta con tornillo de tierra de alta durabilidad; las terminales
se encuentran perfectamente marcadas y como caracteristica adicional la caja conexidn puede ser
suministrada en 38 diferentes posiciones. Estas opciones ademas de la tornilleria de zinc-plateado, pintura
epdxicay placa de caracteristica de acero inoxidable, proporciona una integracién estructural excepcional y
alta resistencia a la corrosidn, lo que se ajusta para aplicaciones de uso severo y ambientes agresivos.

Sistema de enfriamiento: El diseno del ventilador bidireccional anti- chispas reduce las pérdidas, mejora el
flujo de aire, reduce el ruido y proporciona un enfriamiento confiable.

Rotor y estator bobinado: Un diseno Unico de barras de aluminio proporciona una mejor eficiencia, cada
conjunto rotor esta balanceado dindmicamente para prolongar la vida util del rodamiento junto con un eje
fabricado de acero al carbdn de alta resistencia (C1045) para un rendimiento maximo. El estator esta
fabricado con laminacidn de acero grado Premium C5 que favorece a la reduccidn de pérdidas.

Rodamientos: Rodamientos antifriccién, reengrasables, de larga vida util de operacion. Pueden ser
suministrados en rodamiento de bolas o rodamiento de rodillos.

Caracteristicas Dimensiones
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Motores de uso severo ABB NEMA SD200 Armazdn 500

ABB NEMA MOTORS

Potencia Polos Armazén Numero de Configuraciéon de Simb. Precio de
catalogo producto* Desct. lista USD
5010 A7B10002226759 1LE63215AC212AA1-Z DO5 STEB1 84,201
350 6 R5010 A7B10002226735 1LE63215RC212AA1-Z DO5 STEB1 85,598
2 509S A7B10002226751 1LE63215EA112AA1-Z DO5S STEB1 70,329
509 A7B10002226762 1LE63215AB112AA1-Z DO5 STEB1 69,590
400 4 R509 A7B10002226738 1LE63215RB112AA1-Z DO5 STEB1 70,985
5011 A7B10002226758 1LE63215AC812AA1-Z DO5 STEB1 83,518
6 R5011 A7B10002226734 1LE63215RC812AA1-Z DO5 STEB1 84,914
2 509S A7B10002226750 1LE63215EA212AA1-Z DO5 STEB1 72,066
5010 A7B10002226761 1LE63215AB212AA1-Z DO5 STEB1 70,375
450 4 R5010 A7B10002226737 1LE63215RB212AA1-Z D05 STEB1 71,770
L5011 A7B10002226754 1LE63215BC312AA1-Z DO5 STEB1 99,577
6 RL5011 A7B10002226732 1LE63215SC312AA1-Z D05 STEB1 100,973
2 5011S A7B10002226749 1LE63215EA812AA1-Z DO5 STEB1 74,284
4 5011 A7B10002226760 1LE63215AB812AA1-Z DO5 STEB1 79,571
500 R5011 A7B10002226736 1LE63215RB812AA1-Z DO5 STEB1 80,141
6 5012 A7B10002226753 1LE63215BC512AA1-Z DO5 STEB1 105,407
R5012 A7B10002226731 1LE63215SC512AA1-Z DO5 STEB1 106,804
2 5011S A7B10002252031 1LE63215EAQ12AA1-Z D05 STEB1 81,565
4 5011 A7B10002252030 1LE63215AB012AA1-Z DO5 STEB1 84,404
600 5011R A7B10002252032 1LE63215RB0O12AAl1-Z DO5 STEB1 85,965
5013 A7B10002226752 1LE63215BC712AA1-Z DO5 STEB1 105,656
6 R5013 A7B10002226730 1LE63215SC712AA1-Z D05 STEB1 107,053
2 5013S A7B10002226728 1LE63215FA712AA1-Z D05 STEB1 97,978
700 A 5013 A7B10002226756 1LE63215BB712AA1-Z DO5 STEB1 100,169
R5013 A7B10002226763 1LE632155B712AA1-Z DO5 STEB1 101,564
800 2 5013S A7B10002226729 1LE63215FA812AA1-Z DO5 STEB1 105,370

IMPORTANTE:

Motores con letra “R” en el armazén indica rodamiento de Rodillos. Para uso exclusivo con polea y banda

Motores con letra “L” en el armazén indica carcasa larga

Motores con letras “LR” en el armazén indica carcasa larga con rodamiento de rodillos
Voltaje estandar 460V @ 60 Hz, Conexién Delta
* Utilizar este nimero para obtener informacidn técnica

Todos nuestros motores cuentan con una gran variedad de opciones especiales, que les permite adaptarse a sus necesidades

Intro Seleccién y precio
S

Caracteristicas
técnicas

Dimensiones
generales
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Motores de uso severo ABB NEMA DP200 Crush+

Caracteristicas
DP200 Crush+
1800 RPM 125 HP-600 HP
Potencia
1200 RPM 100 HP-600 HP
Tamano de armazén 440,500y 580
Voltaje estandar 460V, 60HZ 100 HP-600 HP
Premium
Eficiencia (de acuerdo a MG1-Tabla 12-12) 100 HP-500 HP
NOM-016-ENER 2016
Factor de servicio 1.15 @ 40°C 100 HP-600 HP
Aislamiento Armazoén 440 Clase H
Incremento de temperatura  Clase B FS1.0
(temperatura de trabajo) Clase F FS1.15
Caja de conexiones Sobredimensionada Fundiciéon de hierro gris
Ventilador Bidireccional Polipropileno
Rotor Aluminio Todos
Grado de proteccién NEMA IP65
Clase 1, Divisidon 2 Grupo A,B,Co D
Gas
Cddigo de temperatura T3
Areas clasificadas Pol Clase 2, Divisién 2 Grupo Fy G
olvo
Cédigo de temperatura T4A
Certificado CSA c-us de proteccidn contra explosiéon (Divisién 2) LR39020
Par Variable 20:1 Armazdon 440/500/580
Aptos para uso convertidor de Par Constante 4:1 Armazén 440/500/580
frecuencia en los siguientes . - gtante 2:1 4 polos, 250 - 400HP
rangos:
Par Constante 2:1 6 polos, 600HP
NOM EE22 MDus @ C€
Premivm ¥ us
NOM-016-ENER-2016
Caracteristicas Dimensiones

Intro Seleccién y precio técnicas generales 35/78
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Los motores NEMA DP200 Crush+ de ABB estan disefnados para su uso en aplicaciones de arranque
dificil, incorporando las caracteristicas superiores del SD200, son aptos para uso en trituradorasy
cintas transportadoras en los entornos mds desafiantes. Incorpora las caracteristicas superiores del
SD200, adaptadas especificamente para trituradoras y otras aplicaciones de arranque severo.

Una amplia seleccién de opciones proporciona mayor flexibilidad y confiabilidad en diversas condiciones de
operacion.

Armazoén y tapas: El motor ABB NEMA Crush+ estd fabricado con carcasa, tapas y caja de conexion de
fundicién de fierro gris. La caja de conexidn cuenta con tornillo de tierra de alta durabilidad; las terminales
se encuentran perfectamente marcadas y como caracteristica adicional la caja conexidn puede ser
suministrada en 38 diferentes posiciones. Estas opciones ademas de la tornilleria de zinc-plateado, pintura
epdxicay placa de caracteristica de acero inoxidable, proporciona una integracién estructural excepcional y
alta resistencia a la corrosidn, lo que se ajusta para aplicaciones de uso severo y ambientes agresivos.

Sistema de enfriamiento: El diseno del ventilador bidireccional anti- chispas reduce las pérdidas, mejora el
flujo de aire, reduce el ruido y proporciona un enfriamiento confiable.

Rotor y estator bobinado: Un diseno Unico de barras de aluminio proporciona una mejor eficiencia, cada
conjunto rotor esta balanceado dindmicamente para prolongar la vida util del rodamiento junto con un eje
fabricado de acero al carbdn de alta resistencia (C-4140) para un rendimiento maximo. El estator esta
fabricado con laminacidn de acero grado Premium C5 que favorece a la reduccidn de pérdidas.

Rodamientos: Rodamientos de rodillos antifriccion, reengrasables, de larga vida atil de operacion.

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 36/78
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Motores de uso severo ABB NEMA DP200 Crush+

ABB NEMA MOTORS

Potencia Polos Armazdén Numero de Configuracion de Simb. Precio de
catalogo producto* Desct. lista USD
100 6 R444T 1PC65254SC112AA1 1PC65254SC112AA1 STC44 39,400
125 4 R444T 1PC65254SB112AA1 1PC65254SB112AAl1 STC44 30,500
6 R445T 1PC65254SC212AA1 1PC65254SC212AA1 STC44 41,340
150 4 R445T 1PC65254SB212AA1 1PC65254SB212AA1 STC44 35,320
6 R447T 1PC65254TC112AA1 1PC65254TC112AA1 STC44 47,540
200 4 R447T 1PC65254TB112AA1 1PC65254TB112AAlL STC44 43,620
6 R449T 1PC65254TC212AA1 1PC65254TC212AA1 STC44 57,900
4 R449T 1PC65254TB212AA1 1PC65254TB212AAl STC44 54,180
250 R449T 1PC65254TC312AA1 1PC65254TC312AA1 STC44 73,460
R586 1PC65255TC212AA1 1PC65255TC212AA1 STC58 114,790
4 R449T 1PC65254TB312AA1 1PC65254TB312AAl STC44 63,620
300 R586 1PC65255TB112AA1 1PC65255TB112AAl STC58 84,150
RL449T 1PC65254UC112AA1 1PC65254UC112AA1 STC44 84,770
R586 1PC65255TC312AA1 1PC65255TC312AA1 STC58 116,120
4 RL449T 1PC65254UB112AA1 1PC65254UB112AAl STC44 74,020
350 R586 1PC65255TB212AA1 1PC65255TB212AAl STC58 87,290
6 R5010 1PC65255RC212AA1 1PC65255RC212AA1 STC50 120,710
R587 1PC65255TC412AA1 1PC65255TC412AA1 STC58 120,700
4 RL449T 1PC65254UB212AA1 1PC65254UB212AA1 STC44 84,390
R586 1PC65255TB312AA1 1PC65255TB312AAl STC58 89,760
400 6 R5011 1PC65255RC812AA1 1PC65255RC812AA1 STC50 123,950
R587 1PC65255TC512AA1 1PC65255TC512AA1 STC58 129,250
450 4 R5010 1PC65255RB212AA1 1PC65255RB212AA1 STC50 90,700
R587 1PC65255TB512AA1 1PC65255TB512AA1 STC58 91,620
6 R589 1PC65255UC412AA1 1PC65255UC412AA1 STC58 140,180
4 R587 1PC65255TB612AA1 1PC65255TB612AA1 STC58 96,310
500 R5011 1PC65255RB812AA1 1PC65255RB812AA1 STC50 95,350
6 R5810 1PC65255UC512AA1 1PC65255UC512AA1 STC58 149,950
R588 1PC65255TB712AA1 1PC65255TB712AAl STC58 102,520
600 6 R5811 1PC65255UC612AA1 1PC65255UC612AA1 STC58 157,660

Intro

Seleccién y precio
—

Caracteristicas
técnicas

Dimensiones
generales
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Caracteristicas técnicas

HS100 Motor vertical flecha hueca

Tiempo
maximo a
Eficiencia nominal rotor
= Corriente (A) (%) Factor de potencia Par bloqueado
£ g T 4 -
% 2 .g ° 2 o o] ; o. 2 g ;
s 3 5§ & : ¥ 8 3 P o8 3 §; %E%Ty 3 2
e % 5§ & ¢ 83 8§ & & & & & & 53 Eg T o= 2
5 § E ¢ § 888 ¢ ¥ 5§ & ¥ 5 5,88 53 % 2 &
a > <« w 2 €09 UV A ® a0 A o o0 eabL&gggoiakE U o w Qo

3505 184TP 2 6 46 J 882 891 885 781 859 882 75 170 420 15 29 B
> 1755 184TP 3 6.5 46 J 892 900 895 636 751 805 15 220 350 14 29 B
3520 213TP 3 8.8 63 H 89.6 901 895 785 86.8 89.2 11 180 490 17 30 B
> 1765 213TP 5 97 63 H 9073 917 917 605 723 789 22 270 450 25 42 B
10 3515 215TP 3.5 115 8 H 910 0911 902 815 88.8 903 15 180 440 14 28 B
1755 215TP 6.1 125 81 H 917 922 917 638 762 817 30 270 410 20 36 B
15 3530 254TP 51 175 116 G 907 913 910 806 874 882 22 210 260 24 48 B
1770 254TP 8.5 19 116 G 923 928 924 645 747 800 44 185 235 21 33 B
20 3515 256TP 52 225 145 G 921 0916 910 86.2 913 915 30 185 230 20 45 B
1770 256TP 105 25 145 G 931 934 930 653 759 805 60 185 240 15 33 B
25 3525 284TP 7 29 183 G 914 922 917 810 86.0 880 37 160 250 16 30 B
1775 284TP 11 30 183 G 935 940 936 710 800 840 74 180 250 24 44 B
3530 286TP 8.5 34 218 G 914 922 917 840 890 900 45 160 250 16 30 B
30 1775 286TP 12 35 218 G 939 941 936 730 820 850 89 180 250 24 44 B
40 3535 324TP 12 45 290 G 940 941 936 800 870 890 60 150 250 22 45 B
1780 324TP 15 46 290 G 943 941 941 750 830 860 118 180 230 22 45 B
50 3535 326TP 15 55 363 G 938 941 936 820 890 910 74 150 250 18 37 B
1780 326TP 20 58 363 G 948 950 945 720 810 850 148 170 230 22 45 B
3565 364TP 19 68 435 G 93.8 941 936 800 860 880 89 160 250 16 28 B
60 1780 364TP 21 68 435 G 952 954 950 770 850 870 177 180 240 =26 38 B
3565 365TP 22 86 543 G 937 943 941 810 860 88.0 111 160 260 16 27 B
» 1780 365TP 25 85 543 G 956 958 954 780 850 870 =221 180 240 25 35 B
100 3570 405TP 19 108 725 G 946 947 941 890 910 920 147 120 200 25 45 B
1780 405TP 30 113 725 G 958 960 954 800 86.0 870 295 180 200 25 35 B
125 1785 444TP 45 143 908 G 954 956 954 780 840 860 368 160 200 20 25 B
150 1785 445TP 52 170 1085 G 957 96.0 958 78.0 840 86.0 441 150 200 =20 30 B
200 1785 445TP 73 228 1450 G 962 965 962 750 830 850 588 160 =200 18 25 B
250 1785 449TP 90 278 2100 H 96.1 963 962 780 850 870 735 140 200 18 25 A
300 1785 449TP 114 338 2400 H 96.1 963 962 750 830 860 882 140 200 22 30 A

Datos tipicos a 460V 60Hz<

Caracteristicas Dimensiones
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GP100 / JM100 Motor uso general y uso bomba

ABB NEMA MOTORS

Tiempo
maximo a
Eficiencia nominal rotor
Corriente (A) (%) Factor de potencia Par bloqueado
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3520 143T 0.7 14 12 L 793 821 825 652 774 811 15 175 380 12 16 B
1 1755 143T 0.8 14 13 M 834 854 855 584 715 782 30 295 380 18 26 B
1165 1457 1 1.6 11 K 802 825 825 502 633 709 45 260 350 18 31 B
870 182T 15 =21 9 J 770 800 815 360 470 560 60 160 280 50 68 B
3525 1437 1.1 2 19 M 800 832 840 642 770 836 22 270 450 14 19 B
15 1740 1457 1.1 2.1 19 M 858 870 865 585 718 773 45 330 420 15 21 B
1160 182T 14 24 15 ] 853 876 875 484 584 669 68 205 330 34 46 B
865 184T 23 3 17 L 785 820 825 350 470 560 90 160 280 43 63 B
3515 145T 12 25 23 L 840 857 855 69.0 813 876 29 250 420 13 18 B
5 1740 145T 15 28 24 L 860 872 865 578 708 773 60 320 390 14 22 B
1160 184T 19 32 20 J 875 887 885 465 588 661 91 240 310 23 32 B
870 213T 2 33 16 H 840 845 840 510 630 670 120 170 290 22 38 B
3520 182T 17 38 30 J 84.17 863 865 695 798 855 44 185 380 20 30 B
3 1760 182T 2.1 4 33 K 878 894 895 595 717 785 90 235 360 17 29 B
1175 213T 25 43 32 K 878 893 895 521 654 730 134 265 470 23 35 B
870 215T 3 48 25 H 855 86,5 855 450 590 680 180 175 290 19 31 B
3505 184T 2 6 46 J 882 891 885 781 859 882 75 170 420 15 29 B
5 1755 184T 3 65 46 J 892 900 895 636 751 805 150 220 350 14 29 B
1165 215T 35 67 46 ] 895 901 895 594 714 781 265 220 380 14 21 B
880 254T 55 85 33 G 855 870 865 43.0 540 610 300 155 210 65 115 B
3520 213T 3 88 63 H 896 901 895 785 86.8 892 110 180 490 17 30 B
75 1765 213T 5 9.7 63 H 9073 917 917 605 723 789 220 270 450 25 42 B
1175 254T 5 10 63 H 911 915 910 584 702 772 330 165 260 26 45 B
875 256T 79 13 50 G 870 880 875 440 550 620 450 165 200 50 100 B
3515 215T 3.5 115 81 H 910 911 902 815 888 903 150 180 440 14 28 B
10 1755 215T 6.1 125 81 H 917 922 917 638 762 817 300 270 410 20 36 B
1175 256T 6.3 135 81 H 914 916 910 610 716 762 450 165 250 18 38 B
885 284T 11 17 8 H 882 898 902 420 530 610 590 160 240 15 30 B
3530 254T 51 175 116 G 907 913 910 806 874 882 220 210 260 24 48 B
15 1770 254T 8.5 19 116 G 923 928 924 645 747 800 440 185 235 21 33 B
1180 284T 11 21 116 G 909 918 917 530 66.0 73.0 670 150 240 22 48 B
885 286T 14 23 116 G 894 906 910 470 590 66.0 890 160 240 18 35 B
3515 256T 52 225 145 G 921 916 910 862 913 915 300 185 230 20 45 B
20 1770 256T 105 25 145 G 931 934 930 653 759 805 600 185 240 15 33 B
1180 286T 13 27 145 G 912 920 917 570 690 760 89.0 150 240 20 45 B
885 324T 18 32 145 G 90.0 908 910 46.0 580 65.0 1190 140 200 15 35 B
Datos tipicos a 460V 60Hz
Caracteristicas Dimensiones
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GP100 Motor uso general y uso bomba

Tiempo
maximo a
Eficiencia nominal rotor
Corriente (A) (%) Factor de potencia Par bloqueado
- [=
£ A e
g 2 E 3032 s « | 2|8 |5 | § g
= 3 £ § ¢ £% 8 s P 8 g £ P ozE ¢ 3 B
g 2 § & T T &8 8§ 8§ 4 & & s s sEg® Ot &
8 © £ £ § 5 8 & ¥ § & ¥ § § 535§ & 2 2
o > < 7)) = o (V] L=) (%) o L) ) o o X = o < (9] w [a]
3525 284TS 7 29 183 G 914 922 917 81 86 88 37 160 250 16 30 B
1775 2847 11 30 183 G 935 940 936 71 80 84 74 180 250 24 44 B
22 1185 324T 14 33 183 G 927 932 93.0 62 72 76 111- 170 240 28 54 B
885 326T 22 40 183 G 904 912 910 48 59 65 149 150 200 22 40 B
3530 286TS 85 34 218 G 914 922 917 84 89 90 45 160 250 16 30 B
1775 286T 12 35 218 G 939 941 936 73 82 85 89 180 250 24 44 B
0 1185 326T 15 39 218 G 931 935 930 61 73 7 133 170 220 26 52 B
885 364T 26 47 218 G 90.6 920 917 49 61 65 178 150 200 22 40 B
3535 324TS 12 45 290 G 940 941 936 80 87 89 60 150 250 22 45 B
40 1780 324T 15 46 290 G 943 941 941 75 83 86 118 180 230 22 45 B
1185 364T 19 49 290 G 944 946 941 68 77 81 177 190 220 29 55 B
885 365T 36 63 290 G 907 920 917 49 60 65 237 150 200 25 40 B
3535 326TS 15 55 363 G 938 941 936 82 89 91 74 150 250 18 37 B
50 1780 326T 20 58 363 G 948 950 945 72 81 85 148 170 230 22 45 B
1185 365T 24 62 363 G 940 943 941 67 76 80 222 190 220 29 55 B
3565 364TS 19 68 435 G 93.8 941 936 80 86 88 89 160 250 16 28 B
60 1780 364T 21 68 435 G 952 954 950 77 85 87 177 180 240 26 38 B
1185 404T 28 74 435 G 942 947 945 65 76 80 266 180 220 25 50 B
3565 365TS 22 86 543 G 937 943 941 81 86 88 111- 160 260 16 27 B
& 1780 365T 25 85 543 G 956 958 954 78 85 87 221 180 240 25 35 B
3570 405TS 19 108 725 G 946 947 941 89 91 92 147 120 200 25 45 B
100 1780 405T 30 113 725 G 958 960 954 80 86 87 295 180 200 25 35 B
1185 444T 39 117 725 G 951 953 950 73 81 84 443 160 200 30 35 B
3575 444TS 32 138 908 G 945 951 950 84 88 89 184 120 200 18 23 B
125 1785 444T 45 143 908 G 954 956 954 78 84 86 368 160 200 20 25 B
1185 445T 48 144 908 G 951 954 0950 74 82 85 554 160 200 25 35 B
3575 445TS 37 164 1085 G 942 950 950 84 89 90 220 120 200 15 18 B
150 1785 445T 52 170 1085 G 957 96.0 958 78 84 86 441 150 200 20 30 B
1190 447T 59 172 1085 G 956 96.0 958 73 82 85 662 140 200 28 43 B
3575 445TS 44 216 1450 G 953 956 954 83 90 91 294 120 200 16 20 B
200 1785 445T 73 228 1450 G 96.2 965 96.2 75 83 85 588 160 200 18 25 B
1190 447T 73 227 1450 G 95.6 96.2 958 75 83 86 883 125 200 25 32 B

Datos tipicos a 460V 60Hz

Caracteristicas Dimensiones
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SD100 / SD100 IEEE Motor uso severo

Tiempo
maximo a
Eficiencia nominal Factor de rotor
_ Corriente (A) (%) potencia Par bloqueado
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3520 143T 0.7 14 12 L 793 821 825 652 774 811 15 175 380 12 16 B
1 1755 143T 08 14 13 M 834 854 855 584 715 782 3 295 380 18 =26 B
1165 145T 1 1.6 11 K 802 825 825 502 633 709 45 260 350 18 31 B
870 182T 15 2.1 9 ] 77 800 815 360 470 560 6 160 280 50 68 B
3525 143T 11 2 19 M 80 832 840 642 770 836 22 270 450 14 19 B
15 1740 145T 11 2.1 19 M 858 870 865 585 718 773 45 330 420 15 21 B
1160 182T 14 24 15 J 853 876 875 484 584 669 68 205 330 34 46 B
865 184T 2.3 3 17 L 785 820 825 350 470 560 9 160 280 43 63 B
3515 145T 12 25 23 L 84 857 855 69.0 813 876 29 250 420 13 18 B
1740 145T 15 2.8 24 L 86 872 865 578 708 773 6 320 390 14 22 B
2 1160 184T 19 3.2 20 J 875 887 885 465 588 66.1 91 240 310 23 32 B
870 213T 2 3.3 16 H 84 845 840 510 630 670 12 170 290 =22 38 B
3520 182T 1.7 3 30 J 8417 863 865 695 798 855 44 185 380 20 30 B
3 1760 182T 2.1 4 33 K 878 894 895 595 717 785 9 235 360 17 29 B
1175 213T 25 43 32 K 878 893 895 521 654 73.0 134 265 470 23 35 B
870 215T 3 48 25 H 855 86.5 855 450 590 680 18 175 290 19 31 B
3505 184T 2 6 46 J 882 891 885 781 859 882 75 170 420 15 29 B
1755 184T 3 65 46 ] 892 900 895 636 751 805 15 220 350 14 29 B
> 1165 215T 35 67 46 J 895 901 895 594 714 781 26,5 220 380 14 21 B
880 254T 55 8.5 33 G 855 870 86.5 430 540 610 30 155 210 65 115 B
3520 213T 3 88 63 H 896 901 895 785 86.8 892 11 180 490 17 30 B
1765 213T 5 97 63 H 9073 917 917 605 723 789 22 270 450 25 42 B
> 1175 2547 5 10 63 H 911 915 910 584 702 772 33 165 260 26 45 B
875 256T 7.9 13 50 G 87 88.0 875 440 550 620 45 165 200 50 100 B
3515 215T 35 115 81 H 91 911 902 815 888 903 15 180 440 14 =28 B
1755 215T 6.1 125 81 H 917 922 917 638 762 817 30 270 410 20 36 B
10 1175 256T 6.3 135 81 H 914 916 910 610 716 762 45 165 250 18 38 B
875 284T 9.1 15 81 H 894 909 910 500 610 690 60 150 220 15 30 B
3530 2547 51 175 116 G 907 913 910 806 874 882 22 210 260 24 48 B
15 1770 254T 8.5 19 116 G 923 928 924 645 747 800 44 185 235 21 33 B
1180 284T 11 21 116 G 909 918 917 530 660 73.0 67 150 240 22 48 B
875 286T 14 23 116 G 901 914 910 500 600 670 90 150 220 18 35 B
3515 256T 52 225 145 G 921 916 910 86.2 913 915 30 185 230 20 45 B
20 1770 256T 1048 25 145 G 931 934 930 653 759 805 60 185 240 15 33 B
1180 286T 13 27 145 G 912 920 917 570 690 760 89 150 240 =20 45 B
880 324T 18 31 145 G 90 912 910 500 610 670 119 140 200 15 35 B
25 3525 284TS 8 29 183 G 920 922 917 80 85 88 37 160 250 16 30 B

Caracteristicas Dimensiones
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Tiempo
maximo a
Eficiencia nominal Factor de rotor
_ Corriente (A) (%) potencia Par bloqueado
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1775 284T 11 30 183 G 935 940 936 71 80 84 74 180 250 24 44 B
1185 3247 14 33 183 G 927 932 93 62 72 76 111- 170 240 28 54 B
880 326T 22 38 183 G 892 905 902 50 61 68 149 150 200 22 40 B
3525 286TS 95 34 218 G 920 922 917 84 89 90 45 160 250 16 30 B
1775 286T 12 35 218 G 939 941 936 73 82 85 89 180 250 24 44 B
30 1185 326T 15 39 218 G 931 935 930 64 73 77 133 170 220 26 52 B
885 364T 26 47 218 G 899 913 910 50 62 66 178 150 200 22 40 B
3535 324TS 12 45 290 G 940 941 936 80 87 89 60 150 250 22 45 B
40 1780 3247 15 46 290 G 943 941 941 75 83 86 118 180 230 22 45 B
1185 364T 18 49 290 G 944 941 941 70 79 81 177 190 220 29 55 B
885 365T 36 63 290 G 907 920 917 49 o0 65 237 150 200 25 40 B
3535 326TS 15 55 363 G 938 941 936 82 89 91 74 150 250 18 37 B
50 1780 326T 19 58 363 G 94.8 950 945 74 82 85 148 170 230 22 45 B
1185 365T 24 62 363 G 940 943 941 o7 76 80 222 190 220 29 55 B
885 404T 28 67 363 G 930 931 924 64 73 76 297 140 200 25 40 B
3565 364TS 19 68 435 G 938 941 936 80 86 88 89 160 250 16 28 B
60 1780 364T 19 68 435 G 952 954 950 77 85 87 177 180 240 =26 38 B
1185 404T 28 74 435 G 942 947 945 65 76 80 266 180 220 25 50 B
885 405T 30 78 435 G 930 931 924 66 75 78 356 140 200 30 35 B
3565 365TS 22 86 543 G 937 943 941 81 86 88 111- 160 260 16 27 B
75 1780 365T 25 85 543 G 956 958 954 78 85 87 221 180 240 25 35 B
1185 405T 34 93 543 G 947 949 945 68 77 80 332 180 220 33 45 B
100 3570 405TS 19 108 725 G 94.6 947 941 90 92 92 147 120 200 25 45 B
1780 405T 30 113 725 G 958 96.0 954 80 86 87 295 180 200 25 35 B

Datos tipicos a 460V 60Hz

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 42/78
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<HOME ABB NEMA MOTORS

SD200 / SD200 841 Motor uso severo armazon 440

Tiempo
maximo a
Eficiencia nominal rotor
Corriente (A) (%) Factor de potencia Par bloqueado
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> 3575 444TS 57 145 9075 G 948 954 954 70 805 85 185 150 300 18 23 B
125
1785 444T 63 154 9075 G 952 956 954 66.3 76 80 366 200 280 20 25 B
150 3575 445TS 58 170 1085 G 95.1 958 958 75.07 83.19 86.5 218 160 290 15 18 B
1785 445T 79 187 1085 G 96.3 963 96.2 63.1 736 78 440 230 290 20 30 B
200 3570 447TS 75 225 1450 G 958 96.2 96.2 75.69 834 865 294 160 280 16 =20 B
1785 447T 100 247 1450 G 96.3 963 962 65 749 79 587 220 280 18 25 B
250 3570 449TS 97 275 1825 G 958 962 962 75 835 875 370 170 290 12 18 B
5
1785 449T 120 305 1825 G 96.6 96.5 96.2 658 76 80 735 200 220 18 25 B
300 3570 449TS 99 322 2200 G 959 963 962 82 88 90 441 160 280 12 13 B
1785 449T 144 365 2200 G 96.8 96.6 96.2 66.9 80 80 882 200 220 22 30 B
350 3570 L449TS 102 380 2550 G 955 96.1 962 834 885 90 515 170 300 20 =26 B
1785 L449T 156 421 2550 G 96.1 96.2 96.2 67.6 77 81 1028 235 235 25 32 B
00 3570 L449TS 111 432 2900 G 957 96.2 962 839 889 90 586 170 300 17 24 B
4
1785 L449T 183 487 2900 G 96.2 96.3 962 66.1 76.1 80 1179 235 235 21 26 B

Datos tipicos a 460V 60Hz

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 43/78
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<HOME ABB NEMA MOTORS

XP100 Motor a prueba de explosion

Tiempo
maximo a
Eficiencia nominal rotor
Corriente (A) (%) Factor de potencia Par bloqueado
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1760 143T 07 14 137 M 834 854 855 584 715 178.2 3 295 380 18 26 B
1 1165 1457 1 1.6 11 K 802 825 825 502 633 709 45 260 350 18 31 B
870 182T 15 2.1 9 J 770 800 815 36 47 56 8 160 280 50 68 B
3525 1437 1.1 2 19 M 800 832 840 642 77 836 22 270 450 14 19 B
15 1740 145T 1.1 2.1 19 M 858 870 865 585 718 773 45 330 420 15 21 B
1160 182T 14 24 16 K 853 876 875 484 584 669 68 205 330 34 46 B
865 184T 2.3 3 17 L 785 820 825 35 47 56 12 160 280 43 63 B
3515 145T 12 2.5 23 L 840 857 855 69 813 876 29 250 420 13 18 B
5 1740 145T 15 2.7 24 L 860 872 86,5 578 708 773 6 320 390 14 22 B
1160 184T 19 3.2 20 J 875 887 885 465 588 661 91 240 310 23 32 B
870 213T 2 3.3 16 H 840 845 840 51 63 67 16 170 290 22 38 B
3520 182T 17 3.8 30 J 8417 863 865 695 798 855 44 185 380 20 30 B
3 1760 182T 2.1 4 33 K 878 894 895 595 717 785 9 235 360 17 29 B
1175 213T 25 43 32 K 878 893 895 521 654 73 134 265 470 23 35 B
870 215T 3 4.8 25 H 855 865 855 45 59 68 24 175 290 19 31 B
3505 184T 2 6 46 ] 882 891 885 781 859 882 75 1710 420 15 29 B
5 1755 184T 3 64 50 J 892 900 895 636 751 805 15 220 350 14 29 B
1165 215T 3.5 6.7 46 J 895 901 895 594 714 781 265 220 380 14 21 B
880 254T 55 8.8 33 G 855 870 865 43 54 61 41 155 210 65 115 B
3520 213T 3 8.8 63 H 896 901 895 785 868 892 11 180 490 17 30 B
75 1765 213T 5 9.7 63 H 9073 917 917 605 723 789 22 270 450 25 42 B
1175 254T 5 10 63 H 911 915 910 584 702 772 33 165 260 26 45 B
875 256T 79 125 50 G 870 880 875 044 055 062 61 165 200 50 100 B
3515 215T 35 115 81 H 910 911 902 815 888 903 15 180 440 14 28 B
10 1755 215T 6.1 125 81 H 917 922 917 638 76.2 817 30 270 410 20 36 B
1175 256T 6.3 135 81 H 914 916 0910 61 716 762 45 165 250 18 38 B
885 284T 11 17 8 H 882 898 902 42 53 61 59 160 240 15 30 B
3530 2547 51 175 116 G 907 913 910 806 874 882 22 210 260 24 48 B
15 1770 254T 8.5 19 116 G 923 928 924 645 747 80 44 185 235 21 33 B
1180 284T 11 21 116 G 909 918 917 53 66 73 67 150 240 22 48 B
885 286T 14 23 116 G 894 90.6 91.0 47 59 66 89 160 240 18 35 B
3515 256T 52 225 145 G 921 916 910 862 913 915 30 185 230 20 45 B
20 1770 256T 1048 25 145 G 931 934 930 653 759 805 60 185 240 15 33 B
1180 286T 13 27 145 G 912 920 0917 57 69 76 89 150 240 20 45 B
885 324T 18 32 145 G 90.0 90.8 91.0 46 58 65 119 140 200 15 35 B

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 44/78
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<HOME ABB NEMA MOTORS

Tiempo
maximo a
Eficiencia nominal rotor
Corriente (A) (%) Factor de potencia Par bloqueado
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3525 284TS 7 29 183 G 914 922 917 81 86 88 37 160 250 16 30 B
25 1775 284T 11 30 183 G 935 940 936 71 80 84 74 180 250 24 44 B
1185 324T 14 33 183 G 927 932 93.0 62 72 76 111- 170 240 28 54 B
885 326T 22 40 183 G 904 912 910 48 59 65 149 150 200 22 40 B
3530286TS 85 34 218 G 914 922 917 84 89 20 45 160 250 16 30 B
30 1775 286T 12 35 227 G 939 941 936 73 82 85 89 180 250 24 44 B
1185 326T 15 39 218 G 931 935 930 61 73 77 133 170 220 26 52 B
885 364T 18 41 210 G 906 92.0 917 49 61 65 178 150 200 22 40 B
3535 324TS 12 45 290 G 940 941 936 80 87 89 60 150 250 22 45 B
40 1780 324T 15 46 290 G 943 941 941 75 83 86 118 180 230 22 45 B
1185 364T 19 49 290 G 944 946 94.1 68 77 81 177 190 220 29 55 B
885 365T 36 63 290 G 930 931 917 49 60 65 237 150 200 25 40 B
3535 326TS 15 55 363 G 93.8 941 936 82 89 91 74 150 250 18 37 B
50 1780 326T 19 58 384 G 948 950 945 74 82 85 148 170 230 22 45 B
1185 365T 24 62 363 G 940 943 941 o7 76 80 222 190 220 29 55 B
885 404T 28 67 363 G 930 931 924 64 73 76 297 140 200 25 40 B
3565 364TS 19 68 435 G 938 941 936 80 86 88 89 160 250 16 28 B
60 1780 364T 21 68 435 G 952 954 950 77 85 87 177 180 240 26 38 B
1185 404T 28 74 435 G 942 947 945 65 76 80 266 180 220 25 50 B
885 405T 30 78 435 G 930 931 924 66 75 78 356 140 200 30 35 B
3565 365TS 22 86 543 G 937 943 941 81 86 88 111- 160 260 16 27 B
75 1780 365T 25 85 543 G 956 958 954 78 85 87 221 180 240 25 35 B
1185 405T 34 93 543 G 947 949 945 68 77 80 332 180 220 33 45 B
885 444T 37 94 543 G 935 939 936 67 76 80 445 135 200 25 32 B
3570 405TS 19 108 725 G 94.6 947 941 90 92 92 147 120 200 25 45 B
100 1780 405T 30 113 725 G 958 96.0 954 80 86 87 295 180 200 25 35 B
1185 444T 39 117 725 G 951 953 950 73 81 84 443 160 200 30 35 B
885 445T 48 123 725 G 942 945 941 70 78 81 593 130 200 22 30 B
3575 444TS 32 138 908 G 945 951 950 84 88 89 184 120 200 18 23 B
125 1785 444T 45 143 908 G 954 956 954 78 84 86 368 160 200 20 25 B
1185 445T 48 144 908 G 951 954 950 74 82 85 554 160 200 25 35 B
885 447T 54 152 908 G 94.6 947 941 70 79 82 742 130 200 20 30 B
Caracteristicas Dimensiones

Intro Seleccién y precio técnicas generales 45/78
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Tiempo
maximo a
Eficiencia nominal rotor
Corriente (A) (%) Factor de potencia Par bloqueado
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3575 445TS 37 164 1085 G 94.8 952 950 84 89 90 220 120 200 15 18 B
150 1785 445T 52 170 1085 G 957 96.0 958 78 84 86 441 150 200 20 30 B
1190 447T 59 172 1085 G 956 96.0 958 73 82 85 662 140 200 28 43 B
885 449T 61 180 1085 G 943 945 941 72 80 83 890 130 200 20 25 B
3575 445TS 44 216 1450 G 953 956 954 88 90 91 294 120 200 16 20 B
200 1785 445T 73 228 1450 G 96.2 965 962 75 83 85 588 160 200 18 25 B
1190 447T 73 227 1450 G 956 96.2 958 75 83 86 883 125 200 25 32 B
885 449T 78 240 1450 G 950 950 945 71 79 83 1187 125 200 15 25 B
3575 449TS 45 265 1825 G 957 960 958 89 91 91 368 120 200 12 18 B
250 1785 449T 90 278 2100 H 96.1 96.3 96.2 78 85 87 735 140 200 18 25 A
1190 449T 86 281 2050 H 957 96.0 958 81 86 87 1104 120 200 20 25 A
300 3570 449TS 68 325 2200 G 952 958 958 86 90 91 441 100 200 12 13 B
1785 449T 114 338 2400 H 96.1 963 962 75 83 86 882 140 200 22 30 A

Datos tipicos a 460V 60Hz

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 46/78
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<HOME ABB NEMA MOTORS

SD200 Motor uso severo armazon 500

Tiempo
maximo a
Eficiencia nominal rotor
Corriente (A) (%) Factor de potencia Par bloqueado
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350 1190 5010 140 410 2550 G 96.6 96.6 96.2 743 815 841 1543 270 250 30 35 B
3585 509S 85 430 2900 G 96.0 964 96.5 851 896 908 585 190 230 23 28 B
400 1790 509 140 460 2900 G 96.2 96.7 96,5 76.3 818 844 1174 230 250 19 23 B
1190 5011 160 470 2900 G 966 96.6 96.2 743 815 841 1763 270 250 30 35 B
3585 5010S 100 480 3250 G 96.0 964 96.5 851 896 908 659 190 230 23 28 B
450 1790 5010 150 515 3250 G 96.4 96.7 96.5 76.7 827 84.8 1325 230 250 17 21 B
1190 L5011 170 525 3250 G 966 96.6 96.2 74.3 815 84.1 1984 270 250 30 35 B
3585 5011S 105 535 3625 G 96.0 964 96.5 851 896 908 732 190 230 19 24 B
500 1790 5011 160 570 3625 G 96,5 96.8 96.7 782 853 849 1469 230 250 18 22 B
1190 5012 185 580 3625 G 966 96.6 962 74.3 815 84.1 2204 270 250 30 35 B
3585 5012S 145 650 4250 G 96.3 96.8 96.7 80.6 87 89.1 8777 190 230 17 22 NA
600 1790 5012 190 686 4400 G 96.6 969 967 775 83.6 847 1767 230 250 19 23 NA
1190 5013 245 695 4518 G 96.6 96.6 96.2 74.3 815 84.1 26449 270 250 30 35 NA
200 3585 5013S 160 750 5285 G 948 956 958 86.5 904 911 1025 250 290 23 28 NA
1790 5013 305 830 5395 G 973 972 096.7 812 857 817 2056 230 250 18 22 NA
800 3585 5013S 210 870 6300 G 951 960 96.2 824 877 894 1172 250 290 19 24 NA
1790 5013 335 920 5980 G 974 972 96.7 809 856 842 2349 230 250 17 21 NA
900 358550135 225 980 7100 G 951 960 96.2 824 877 89.4 1320 250 290 17 22 NA

Datos tipicos a 460V 60Hz

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 47/78
I



<HOME ABB NEMA MOTORS

DP200 Crush+
Tiempo
maximo a
Eficiencia nominal Factor de rotor
Corriente (A) (%) potencia Par bloqueado
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100 1,191 R444T 86 105 128 H 945 95 95 576 70 76.6 440 170 260 30 35 A
125 1,788 R444T 109 134 164 954 956 954 564 684 746 367 235 340 20 25

1,190 R445T 104 129 158 947 951 95 592 714 778 552 170 260 25 35

I I =T

150 1,788 R445T 128 158 194 96 96.1 958 576 694 753 440 240 340 20 30
949 956 958 533 66.6 745 662 200 300 28 43

964 96.5 962 599 713 765 587 250 340 18 25

1,190 R447T 139 166 198

(e

200 1,787 R447T 162 205 254

1,190 R449T 167 206 250 952 958 958 589 714 785 884 200 280 25 32
250 1,787 R449T 193 247 309 964 964 962 628 737 784 732 250 340 18 25
1,189 R449T 222 268 310 952 958 958 555 685 793 1107 200 300 20 25
1,192 R586 175 231 293 955 96 958 705 795 83 1,098 250 330 30 35
300 1,786 R449T 240 303 383 96.7 96.8 962 608 718 76 882 250 260 22 30
953 958 958 566 695 766 1331 200 300 26 33
953 96.1 962 695 786 823 879 250 330 19 23

95.7 96 95.8 69 784 823 1321 250 320 30 35

1,190 RL449T 261 317 386
1,791 R586 214 282 356
1,192 R586 213 280 356
350 1,785 RL449T 246 328 422 966 96.6 962 676 77 81 1,028 250 280 25 32
1,192 R5010 258 333 417 963 964 962 659 76,6 814 1543 250 320 30 35
1,791 R586 253 330 418 954 96 962 685 777 816 1025 250 330 19 23
1,192 R587 258 333 417 963 96.4 962 659 76.6 814 1543 250 320 30 35
400 1,785 RL449T 305 394 495 96.4 96,5 962 635 74 78.4 1,174 280 300 21 26
962 964 962 652 761 811 1763 270 330 30 35

955 96.1 962 677 772 813 1172 260 330 19 23

1,193 R5011 298 382 478
1,791 R586 291 379 479
1,193 R587 298 382 478 962 964 962 652 761 811 1763 270 330 30 35
450 1,791 R5010 317 418 531 959 965 965 694 786 823 1317 260 330 17 21
1,791 R587 317 418 531 959 965 965 694 786 823 1317 260 330 17 21
1,192 R589 312 413 529 963 96,5 962 701 792 828 1985 260 330 30 35

500 1,790 R5011 335 447 578 969 97 96.7 722 804 837 1470 260 300 18 22

r r r r r r r r r r r *r &6 r r r T T I T T T

1,790 R587 335 447 578 969 97 96.7 722 804 837 1,470 260 300 18 22
962 963 962 684 782 823 2204 280 350 30 35

97 97 967 731 808 835 1755 250 300 19 23

> > |>» |>» > |>» > | > >» > | > |>» > © > > > > | > @WW > > > > > > >

1,192 R5810 355 465 590

(s

600 1,789 R588 396 534 691

(0]

1,191 R5811 419 553 708 H 965 965 962 694 787 823 2647 260 350 30 35 -

Datos tipicos a 460V 60Hz

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 48/78
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Dimensiones generales

HS100 Motor vertical flecha hueca

3/8°-18MC
(Borreno pora herra
o corcesa Ambos lodos)

\

Termingl de tiers |
(Cojp de conexones)

\ \

\ \

AG

Co

Vista "X"

ABB NEMA MOTORS

&
0 N \ i
L] : bt
= &
} @ SH
nyn £ o
X Y )
¢ BD Vox
Armazén Alg AKo BB BD BFo EO CcD BV-AF AG AC BE SH DA
min max
180TP 9.125 8.25 0.25 10 0.4375 4.18 19.2 5.06 23.4 6.22 0.79 1 0.13
210TP 9.125 8.25 0.25 10 0.4375 537 2279 533 2816 7.89 083 1.375 0.12
250TP 9.125 8.25 0.25 10 0.4375 4.58 2612 144 30.7 8.66 083 1375 0.276
280TP 9.125 8.25 0.25 10 04375 585 26.56 6.5 324 10.9 0.9 1375 015
320TP 1475 135 0.25 16.5 0.69 6.33 32.8 8.28 39.1 12.6 0.88 1875 0.275
360TP 1475 135 0.25 16.5 0.69 6.54 36.35 71 429 14 1 1.875 0.275
400TP 1475 135 0.25 16.5 0.69 6.63 43.89 1044 50.52 15.06 1 2 0.275
444/5TP 1475 135 0.25 19.8 0.69 8.67 43.2 9.7 51.87 15.06 1 269 0.275
447TP 1475 135 0.25 19.8 0.69 8.67 46.7 11.5 55.4 15.06 1 2.69 0.275
449TP 1475 13.5 0.25 19.8 0.69 8.67 51.7 14 60.4 15.06 1 269 0.275
Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas
Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 49/78
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@ 916"

ABB NEMA MOTORS

?

Seccion A-B

XB

Empuje axial max Kg

Armazoén BZo BY A XB 1Bal. Lado carga 2 Bal.Lado carga
| 180TP I 1.375 | 10/32” NF | 2.24 | 2.16 | 351 I - |
210TP 1.375 10/32” NF 2.24 2.16 444 -
250TP 1.375 10/32” NF 2.24 2.16 684 -
280TP 1.375 10/32” NF 2.52 2.16 869 -
320TP 1.750 1/4”7-20 NC 2.87 3.35 2100 -
360TP 1.750 1/4”7-20 NC 2.87 3.35 2800 -
400TP 2.125 1/4”7-20 NC 2.87 3.35 3200 5500 (12,127 Ibs)
444 /5TP 2.500 1/4”7-20 NC 3.3 3.35 3200 5500 (12,127 Ibs)
447/9TP 2.500 1/4”7-20 NC 3.3 3.35 3200 5500 (12,127 Ibs)

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

Intro

Seleccién y precio

Caracteristicas
técnicas

Dimensiones
generales

50/78



<HOME ABB NEMA MOTORS

GP100 Motor uso general

Armazoén 140 - 320 Montaje estandar

C
e i
r
* 1 s
! ]
1= - . — = | m— |
I =
L___; :IEJ_J N-W
|
1 BA
v oF
R
Cunero
Armazon Polos C 2F N-W P V] BA AB 2E D (o] I R S ES
143T Todos 13.44 4 7.98
T T T T 1 2.25 - 1 0.875 2.25 6.9 55 3.5 755 0771 0.188 141
145T Todos 141 4/5 8.2
182T Todos 15.74 4.5 9.64 7.8
2.75 1125 275 7.5 4.5 92 0986 0250 1.81
184T Todos 16.71 4.5/5.5 9.16 7.65

213T Todos 19.15 5.5
338 1119 1375 338 925 85 525 1066 1201 0312 244
215T Todos 20.65 5.5/7

254T Todos 24.4 8.25

4 1309 1625 425 102 100 625 1275 1416 0375 2091
256T Todos 26.16 8.25/10
284T Todos 2938 950 4.63 158 1875 475 1363 110 7 1487 159 0.500 3.25
286T Todos 29.38 11 463 158 1875 475 13.63 11.0 7 1487 159 0.500 3.25
284TS Todos 28 8.50 325 158 1625 475 1363 110 7 1487 142 0375 1.88
286TS Todos 28 11 325 158 1625 475 1363 110 7 1487 142 0375 1.88
324T Todos 32.07 1050 525 177 2125 525 1414 125 8 16.66 185 0.500 3.88
326T Todos 32.07 12 525 177 2125 525 1414 125 8 16.66 185 0.500 3.88
324TS Todos 30.57 1050 375 177 1875 525 1414 125 8 16.66 159 0.500 2
326TS Todos 30.57 12 375 177 1875 525 1414 125 8 16.66 159 0.500 2

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 51/78
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<HOME ABB NEMA MOTORS
Armazén 140 - 320 Montaje con brida

Brida C Brida D

$BF

i (ﬁé AK B

[ R |
Brida C
Armazoén Polos BA! AH Al AK BD BF # BF
| 143/5TC | Todos ‘ 2.25 | 2.12 | 5.875 | 4.5 | 6.60! | 4 | 3/8-16" NC |
182/4TC Todos 2.75 2.62 7.25 8.5 8.90 4 1/2-13"NC
213/5TC Todos 3.5 3.12 7.25 8.9 8.90 4 1/2-13"NC
254/6TC Todos 4.25 3.75 7.25 8.5 9.30 4 1/2-13"NC
284/6TC Todos 4.75 4.38 9 10.5 11.25 4 1/2-13"NC
284/6TSC Todos 4.75 3 9 10.5 11.25 4 1/2-13"NC
324/6TC Todos 5.25 5 11 12.5 14 4 5/8-11" NC
324/6TSC Todos 5.25 35 11 12.5 14 4 5/8-11"NC
Brida D

Armazoén Polos | BA! AH Al AK BD BF # BF

| 143/5TD | Todos | 2.25 | 2.25 | 10.0 | 9.0 | 10.90 | 4 0.53

182/4TD Todos 2.75 2.75 10.0 9.0 11 4 0.53

213/5TD Todos 3.50 3.38 10.0 9.0 10.90 4 0.53

254/6TD Todos 4.25 4 12.5 11.0 13.90 4 0.81

284/6TD Todos 5.88 4.62 12.5 11.0 14 4 0.81

284/6TSD Todos 5.88 3.25 12.5 11.0 14 4 0.81

324/6TD Todos 6.25 5.25 16 14.0 18 4 0.81

324/6TSD Todos 6.25 3.75 16 14.0 18 4 0.81

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas
Nota: Brida D puede cambiar la dimensién estandar "C"

1. No acorde a NEMA

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 52/78
I



<HOME ABB NEMA MOTORS

Armazoén 360 - 440 Montaje estandar

Brida C
P — r -—
—— AB
N-¥_|
B
\ ——
r |
It 7 =
f :
AA L—
£
L AC
I J—
Cunero
Armazon Polos C 2F N-W P V] BA AB 2E o R S ES

D
364T Todos 3553 1125 588 19.6 2375 588 1756 14.0 9 18.48 2,02 0.625 4.25
265T Todos 35.53 123 588 196 2375 5.88 1756 14.0 9 18.48 2.02 0.625 4.25
364TS Todos 3340 113 375 196 1875 588 1756 14.0 9 1848 159 0.500 2
365TS Todos 3340 1225 375 196 1875 5.88 1756 14.0 9 18.48 159 0.500 2
404T Todos 39.50 1225 725 19.6 2875 6.62 1768 16.0 10 1960 245 0750 5.63
405T Todos 39.50 1375 725 19.6 2875 6.62 1768 16.0 10 19.60 245 0750 5.63
404TS Todos 36.50 1225 425 196 2125 6.62 1768 16.0 10 1960 185 0.500 275
405TS Todos 36.50 1375 425 19.6 2125 6.62 1768 16.0 10 1960 185 0.500 275
444T Todos 45.60 1450 85 21.8 3375 75 18.88 18.0 11 21.80 288 0.875 6.88
445TS Todos 45.60 16.50 8.5 21.8 3375 75 18.88 18.0 11 21.80 288 0.875 6.88
444TS Todos 41.80 1450 475 218 2375 75 1888 180 11 21.80 2.02 0.625 3
445TS Todos 41.80 16.50 475 218 2375 75 1888 180 11 21.80 202 0.625 3
447T Todos 49.10 20 8.5 21.8 3375 75 18.88 18.0 11 21.80 288 0.875 6.88
447TS Todos 45.40 20 475 218 2375 75 18.88 180 11 21.80 2.02 0.625 3
449T Todos 54.10 25 8.5 21.8 3375 75 18.88 18.0 11 21.80 288 0.875 6.88
449TS Todos 5030 25 475 218 2375 75 18.88 180 11 21.80 2.02 0.625 3

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 53/78
I



<HOME

Armazoén 360 - 440 Montaje con brida

Brida C

ABB NEMA MOTORS

A-H

&=—-= |BD

|

T
Brida C
Armazoén Polos BA! AH Al AK BD BF # BF I
' 364/5TC  Todos 5.88 5.63 11 12.5 14 8  5/8-11"NC
364/5TSC Todos 5.88 3.5 11 12.5 14 8 5/8-11" NC
404/5TC Todos 6.62 7 11 12.5 15.50 8 5/8-11" NC
404/5TSC Todos 6.62 4 11 12.5 15.50 8 5/8-11" NC
444TC Todos 7.5 8.25 14 16 18 8 5/8-11" NC
445TSC Todos 7.5 8.25 14 16 18 8 5/8-11" NC
444TSC Todos 7.5 4.5 14 16 18 8 5/8-11" NC
445TSC Todos 7.5 4.5 14 16 18 8 5/8-11" NC
447TC Todos 7.5 8.25 14 16 18 8 5/8-11" NC
447TSC Todos 7.5 4.5 14 16 18 8 5/8-11" NC
449TC Todos 7.5 8.25 14 16 18 8 5/8-11" NC
449TSC Todos 7.5 4.5 14 16 18 8 5/8-11" NC
Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas
Nota: Brida D puede cambiar la dimensién estandar "C"
1. No acorde a NEMA
Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio generales 54/78



<HOME ABB NEMA MOTORS

Armazoén 360 - 440 Montaje con brida

Brida D

BA
Brida D
Armazoén Polos I BA! AH Al AK BD BF # BF
364/5TD I Todos I 6.75 I 5.88 ‘ 16.0 ' 14.0 ' 18 I 4 I 0.81
364/5TSD Todos 6.75 3.75 16.0 14.0 18 4 0.81
404/5TD Todos 7.12 7.25 20.0 18.0 22 8 0.81
404/5TSD Todos 7.12 4.25 20 18.0 22 8 0.81
444TD Todos 8.38 8.50 20 18.0 22 8 0.81
445TSD Todos 8.38 8.50 20 18.0 22 8 0.81
444TSD Todos 8.38 4.75 20 18.0 22 8 0.81
445TSD Todos 8.38 4.75 20 18.0 22 8 0.81
447TD Todos 8.38 8.50 20 18.0 22 8 0.81
447TSD Todos 8.38 4.75 20 18.0 22 8 0.81
449TD Todos 8.38 8.50 20 18.0 22 8 0.81
449TSD Todos 8.38 4.75 20 18.0 22 8 0.81

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas
Nota: Brida D puede cambiar la dimensién estandar "C"
1. No acorde a NEMA

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 55/78
I



<HOME ABB NEMA MOTORS

JM100 Motor uso bomba

Armazdon 140 - 320

AH Arm. 140 + Brida CH Arm. 180
AH Arm. 180 a 250
Arm. 140y 180 ET -
AB ET ——Arm. 140y 180
Arm. 210y250—\EQ ~~~— Am. 210y 250
EQ
Barreno BF. BB
Diam. BF T
oAl 0 *ES
T
o e
Q
4 o tre] P
ol) —H - o
= el @
of © P
s s
0 AA i :
AC J OH K * No acorde a NEMA
2E 2F BA ER
A 2F1
B
Armazon oU AH oA) o AK BB EQ o BD 3/8-16NC BF #
143IM 0.875 4.26 5.875 4.5 0.16 0.625 6.6 3/8-16NC 4
145IM 0.875 4.26 5.875 4.5 0.16 0.625 6.6 1/2-12NC 4
182IM 0.875 4.26 7.25 8.5 0.25 0.625 8.9 1/2-13NC 4
1841M 0.875 4.26 7.25 8.5 0.25 0.625 8.9 3/8-16NC 4
182IM CH 0.875 4.26 5.875 4.5 0.16 0.625 6.5 3/8-16NC 4
184IJM CH 0.875 4.26 5.875 4.5 0.16 0.625 6.5 1/2-13NC 4
2131M 0.875 4.26 7.25 8.5 0.25 0.625 8.9 1/2-13NC 4
215IM 0.875 4.26 7.25 8.5 0.25 0.625 8.9 1/2-13NC 4
254IM 1.25 5.25 7.25 8.5 0.25 0.625 9.27 1/2-13NC 4
256IM 1.25 5.25 7.25 8.5 0.25 0.625 9.27 5/8”-11NC 4
284IM 1.25 5.25 11 12.5 0.25 0.625 14 5/8"-11NC 4
286IJM 1.25 5.25 11 12.5 0.25 0.625 14 5/8"-11NC 4
324IM 1.25 5.25 11 12.5 0.25 0.625 14 5/8"-11NC 4
326IM 1.25 5.25 11 12.5 0.25 0.625 14 5/8"-11NC 4

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 56/78
I



<HOME ABB NEMA MOTORS

Armazén o EL o EM R o EP ER ET S EN ES
143IM 1.1576 1 0.771 111/64" 4.25 2.875 0.188 3/8-16NC 1,375
145IM 1.1576 1 0.771 111/64" 4.25 2.875 0.188 3/8-16NC 1,375
182JM 1.25 1 0.771 13/8" 4.25 2.875 0.188 3/8-16NC 1,375
184IM 1.25 1 0.771 13/8" 4.25 2.875 0.188 3/8-16NC 1,375

182IJM CH 1.25 1 0.771 13/8" 4.25 2.875 0.188 3/8-16NC 1,375

184JM CH 1.25 1 0.771 13/8" 4.25 2.875 0.188 3/8-16NC 1,375
213IM 1.25 1 0.771 149/64" 4.25 2.875 0.188 3/8-16NC 1,375
215IM 1.25 1 0.771 149/64" 4.25 2.875 0.188 3/8-16NC 1,375
254IM 1,752 1.375 1.112 149/64" 5.25 3 0.25 1/2-13NC 2.25
256IJM 1,752 1.375 1.112 149/64" 5.25 3 0.25 1/2-13NC 2.25
284IM 1.75 1.375 1112 1.97 5.25 3 0.25 1/27-13NC 2.09
286IM 1.75 1.375 1112 1.97 5.25 3 0.25 1/27-13NC 2.09
324IM 1.75 1.375 1.112 1.97 5.25 3 0.25 1/2”-13NC 2.09
326JM 1.75 1.375 1.112 1.97 5.25 3 0.25 1/2”-13NC 2.09

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 57/78
I



<HOME ABB NEMA MOTORS

SD100 Motor uso severo

Armazoén 140 - 250 Montaje estandar

AB ) C

Cunero

Armazon Polos C 2F N-W P V] BA AB 2E D (o] R S ES

143T Todos 1420 4.0 2.25 82 0875 225 74 5.5 35 750 0771 0.188 | 1.41
145T Todos 1420 5.0 2.25 82 0875 225 74 5.5 35 750 0771 0.188 141
182T Todos 1640 4.5 2.75 96 1125 275 8.2 7.5 45 1110 0986 0.250 1.81
184T Todos 1640 550 275 96 1125 275 8.2 7.5 45 1110 0986 0.250 1.81
213T Todos 20.20 550 338 107 1375 35 1039 85 525 10.66 1201 0312 244
215T Todos 20.20 7 338 107 1375 35 1039 90 525 10.66 1201 0312 =244
254T Todos 25.80 8.25 4.0 129 1625 425 1114 100 625 1275 1416 0375 291
256T Todos 25.80 10 4.0 129 1625 425 1114 100 625 1275 1416 0375 291
284T Todos 2940 950 4.63 158 1875 475 143 110 70 1487 1519 0.500 3.25
286T Todos 29.40 11 463 158 1875 475 143 110 70 14.87 1519 0.500 3.25
284TS Todos 28 950 325 158 1625 475 1433 110 70 1487 1416 0375 1.88
286TS Todos 28 11 325 158 1625 475 1433 110 70 1487 1416 0375 1.88
324T Todos 32.10 10.50 5.25 177 2125 525 1599 125 125 16.66 1845 0500 3.88
326T Todos 32.10 12 5.25 177 2125 525 1599 125 125 16.66 1845 0500 3.88
324TS Todos 30.60 10.50 3.75 177 1875 525 1599 125 125 1666 1591 0500 20

326TS Todos 30.60 12 3.75 177 1875 525 1599 125 125 1666 1591 0500 20

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 58/78
I



<HOME

Armazén 140 - 250 Montaje con brida

Brida C
’_

I‘L‘l'@ﬂ"f- ’
AT

-

2 mnT - o

AH

ABB NEMA MOTORS

[t { 41 BD

i (80
../} ’\ y - 2 1=
08F “"lﬁ mn@{ﬂ:l t‘: i .r"{ ' |
u\
Brida C
Armazén Polos BA! AH Al AK BD BF # BF
143/5TC Todos 2.25 2.12 5.875 4.5 6.60! 4 I 3/8-16" NC I
182/4TC Todos 2.75 2.62 7.25 8.5 8.90 4 1/2-13" NC
213/5TC Todos 35 3.12 7.25 8.9 8.90 4 1/2-13" NC
254/6TC Todos 4.25 3.75 7.25 8.5 9.30 4 1/2-13" NC
284/6TC Todos 4.75 4.38 9 10.5 11.25 4 1/2-13" NC
284/6TSC Todos 475 3 9 10.5 11.25 4 1/2-13" NC
324/6TC Todos 5.25 5 11 12.5 14 4 5/8-11" NC
324/6TSC Todos 5.25 35 11 12.5 14 4 5/8-11" NC
Brida D
Armazén Polos BA! AH Al AK BD BF # BF
143/5TD Todos 2.25 2.25 10.0 9.0 10.90 4 0.53
182/4TD Todos 2.75 2.75 10.0 9.0 11 4 0.53
213/5TD Todos 3.50 3.38 10.0 9.0 10.90 4 0.53
254/6TD Todos 4.25 4 12.5 11.0 13.90 4 0.81
284/6TD Todos 5.88 4.62 12.5 11.0 14 4 0.81
284/6TSD Todos 5.88 3.25 12.5 11.0 14 4 0.81
324/6TD Todos 6.25 5.25 16 14.0 18 4 0.81
324/6TSD Todos 6.25 3.75 16 14.0 18 4 0.81

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

Nota: Brida D puede cambiar la dimensién estandar "C"

Intro

Seleccién y precio

Caracteristicas
técnicas

Dimensiones
generales

59/78



<HOME ABB NEMA MOTORS

1. No acorde a NEMA

Armazén 360 - 400 Montaje estandar

AB - C

Cunero

Armazoén Polos C 2F N-W P U BA AB 2E (o] R S ES

D
364T Todos|35.50 1125 588 19.6 2375 588 1857 140 9 18.48|2.021 0.625 4.25
365T Todos 35,50 123 588 196 2375 5.88 1857 14.0 9 1848 2021 0.625 4.25
364TS 2 3210 113 375 177 1875 5.88 1794 140 9 1781 1591 0.500 2
9
9
9

364TS Todos 3340 1125 375 196 1875 5.88 1857 14.0 18.48 1.591 0.500 2
365TS 2 3210 1225 375 177 1875 588 1794 140 1781 1.591 0.500 2
365TS Todos 3340 1225 375 19.6 1875 588 18.57 140 18.48 1.591 0.500 2
404T Todos 3940 1225 725 196 2.875 6.62 1838 16.0 10 19.60 245 0.750 5.63
405T Todos 39.40 1375 725 196 2.875 6.62 1838 16.0 10 19.60 245 0.750 5.63
404TS Todos 36.40 1225 425 196 2125 6.62 1838 16.0 10 19.60 1.845 0.500 275
405TS Todos 36.40 1375 425 196 2125 6.62 1838 16.0 10 19.60 1.845 0.500 275

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 60/78
I



<HOME ABB NEMA MOTORS

Armazoén 360 - 400 Montaje con brida

Brida C

—
Brida C

Armazoén Polos I BA! AH Al AK BD BF # BF
I 364TC I Todos I 5.88 ‘ 5.63 ‘ 11 I 12.5 I 12.75 ' 8 I 5/8"-11 NC
365TC Todos 5.88 5.63 11 12.5 12.75 8 5/8"-11 NC
364TSC Todos 5.88 35 11 12.5 12.75 8 5/8"-11 NC
365TSC Todos 5.88 3.5 11 12.5 12.75 8 5/8"-11 NC
404TC Todos 6.62 7 11 12.5 15.50 8 5/8"-11 NC
405TC Todos 6.62 7 11 12.5 15.50 8 5/8"-11 NC
404TSC Todos 6.62 4 11 12.5 15.50 8 5/8"-11 NC
405TSC Todos 6.62 4 11 12.5 15.50 8 5/8"-11 NC

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas
1. No acorde a NEMA

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 61/78
I



<HOME ABB NEMA MOTORS

Armazoén 360 - 400 Montaje con brida

Brida D

BA
Brida D

Armazoén Polos | BA! AH AJ AK BD BF # BF
I 364TD I Todos I 6.75 I 5.63 I 16.0 I 14.0 I 18 I 4 I 0.81
365TD Todos 6.75 5.63 16.0 14.0 18 4 0.81
364TSD Todos 6.75 3.5 16.0 14.0 18 4 0.81
365TSD Todos 6.75 3.50 16 14.0 18 4 0.81
404TD Todos 712 7.25 20 18.0 22 4 0.81
405TD Todos 7.12 7.25 20 18.0 22 4 0.81
405TSD Todos 7.12 4.25 20 18.0 22 4 0.81
405TSD Todos 7.12 4.25 20 18.0 22 4 0.81

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas
Nota: Brida D puede cambiar la dimensién estandar "C"
1. No acorde a NEMA

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 62/78
I



<HOME ABB NEMA MOTORS

SD100 IEEE841 Motor uso severo

Armazoén 140 - 320 Montaje estandar

AB ) C

Cunero

Armazén Polos C 2F N-w P U BA AB 2E D (o] R S ES

143T Todos 14 4 177 81 0875 273 705 55 3.5 742 0771 0188 1.41
145T Todos 14 5.0 177 81 0875 273 705 55 3.5 742 0771 0188 1.41
182T Todos 1640 4.50 246 108 1125 3.03 8.58 75 4.5 9.74 0986 0.250 1.78
184T Todos 1640 550 246 108 1125 3.03 8.58 75 4.5 9.74 0986 0.250 1.78
213T Todos 2030 550 285 122 1375 4.03 1063 85 525 1135 1201 0312 241
215T Todos 20.30 7 285 122 1375 403 1063 85 525 1135 1201 0312 241
254T Todos 25.80 825 347 144 1625 478 1162 100 6.25 1334 1416 0375 2091
256T Todos 25.80 10 347 144 1625 478 1162 100 6.25 1334 1416 0375 2091
284T Todos 2940 950 409 158 1875 529 143 110 7 1487 1591 0.500 3.25
286T Todos 29.40 11 409 158 1875 529 143 110 14.87 1591 0.500 3.25
284TS Todos 28 950 272 158 1625 528 1433 110 1487 1416 0.375 1.88
286TS Todos 28 11 272 158 1625 528 1433 110 1487 1416 0.375 1.88
324T Todos 32.10 10.50 4.69 177 2125 58 1599 125 16.66 1.845 0500 3.88
326T Todos 32.10 12 4.69 177 2125 58 1599 125 16.66 1.845 0500 3.88
324TS Todos 30.60 1050 3.25 177 1875 575 1599 125 16.66 1.591 0.500 2

326TS Todos 30.60 12 3.25 177 1875 575 1599 125 16.66 1.591 0.500 2

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

0 00 0| 00 N N | N

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 63/78
I



<HOME ABB NEMA MOTORS

Armazén 140 - 320 Montaje con brida

Brida C

BA
Brida C

Armazdén Polos I BA! AH Al AK BD BF # BF
I 143TC I Todos I 2.38 I 2.12 I 5.875 I 4.5 ' 6.5 ' 4 I 3/8"-16 NC
145TC Todos 2.38 2.12 5.88 4.5 6.50 4 3/8"-16 NC
182TC Todos 2.87 2.62 7.25 8.5 9 4 1/2"-13NC
184TC Todos 2.87 2.62 7.25 8.5 9 4 1/2"-13NC
213TC Todos 3.72 3.12 7.25 8.5 9 4 1/2"-13NC
215TC Todos 3.72 3.12 7.25 8.5 9 4 1/2"-13NC
254TC Todos 4.42 3.75 7.25 8.5 10 4 1/2”-13NC
256TC Todos 4.42 3.75 7.25 8.5 10 4 1/2”-13NC
284TC Todos 5.29 4.38 9 10.5 11.25 4 1/2”-13NC
286TC Todos 5.29 4.38 9 10.5 11.25 4 1/2”-13NC
284TSC Todos 5.29 3 9 10.5 11.25 4 1/2”-13NC
286TSC Todos 5.29 3 9 10.5 11.25 4 1/2”-13NC
324TC Todos 5.8 5 11 12.5 14 4 5/8”-11NC
326TC Todos 5.8 5 11 12.5 14 4 5/8”-11NC
324TSC Todos 5.75 35 11 125 14 4 5/8"-11NC
326TSC Todos 5.75 35 11 12.5 14 4 5/8"-11NC

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

1. No acorde a NEMA

Intro

Caracteristicas Dimensiones
Seleccién y precio técnicas generales 64/78
I



<HOME

Armazoén 140 - 320 Montaje con brida

Brida D

ABB NEMA MOTORS

A-H

;g i
BA
Brida D

Armazdén Polos BA! AH Al AK BD BF # BF
I 143TD Todos 2.38 ‘ 2.25 10.0 I 9.0 I 11 I 4 I 0.53
145TD Todos 2.38 2.25 10.0 9.0 11 4 0.53
182TD Todos 2.87 2.75 10.0 9.0 11 4 0.53
184TD Todos 2.87 2.75 10 9.0 11 4 0.53
213TD Todos 3.72 3.32 10 9.0 11 4 0.53
215TD Todos 3.72 3.32 10 9.0 11 4 0.53
254TD Todos 4.42 4 12.5 11.0 14 4 0.81
256TD Todos 4.42 4 12.5 11.0 14 4 0.81
284TD Todos 5.88 4.62 12.5 11.0 14 4 0.81
286TD Todos 5.88 4.62 12.5 11.0 14 4 0.81
284TSD Todos 5.88 3.25 12.5 11.0 14 4 0.81
286TSD Todos 5.88 3.25 12.5 11.0 14 4 0.81
324TD Todos 6.25 5.25 16 14.0 18 4 0.81
326TD Todos 6.25 5.25 16 14.0 18 4 0.81
324TSD Todos 6.25 3.75 16 14.0 18 4 0.81
326TSD Todos 6.25 3.75 16 14.0 18 4 0.81

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

Nota: Brida D puede cambiar la dimensién estandar "C"

1. No acorde a NEMA

Intro

Seleccién y precio

Caracteristicas

técnicas

Dimensiones

generales 65/78
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<HOME ABB NEMA MOTORS

Armazén 360 - 400 Montaje estandar

Cunero

Armazon Polos C 2F N-W P V] BA AB 2E (o] R S ES

D
364T Todosl 35,50 1125 54 19.6 2375 6.35 1857 I 14.0 9 18.48 2021 0.625 4.25
365T Todos 35.50 12.3 54 19.6 2375 6.35 1857 140 9 18.48 2.021 0.625 4.25
364TS Todos 3340 113 328 196 1875 635 1857 14.0 9 18.48 1.591 0.500 2
365TS Todos 33.40 1225 328 19.6 1875 6.35 1857 140 9 18.48 1.591 0.500 2
365TS 2 3210 1225 375 177 1875 588 1794 140 9 17.81 1.591 0.500 2
365TS Todos 33.40 1225 375 196 1875 588 1857 140 9 18.48 1.591 0.500 2
404T Todos 39.40 1225 678 196 2875 71 1838 16.0 10 19.60 245 0750 5.63
405T Todos 39.40 1375 678 196 2875 71 1838 16.0 10 19.60 245 0750 5.63
404TS Todos 36.40 1225 3.5 196 2125 738 1838 16.0 10 19.60 1.845 0.500 2.75
405TS Todos 36.40 1375 3.5 196 2125 738 1838 16.0 10 19.60 1.845 0.500 2.75

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 66/78
I



<HOME ABB NEMA MOTORS

Armazoén 360 - 400 Montaje con brida

Brida C

BA
Brida C

Armazoén Polos I BA! AH Al AK BD BF # BF
I 364TC I Todos I 6.35 I 5.63 I 11 ' 12.5 ' 12.75 I 8 I 5/8"-11NC
365TC Todos 6.35 5.63 11 12.5 12.75 8 5/8"-11NC
364TSC Todos 6.35 35 11 12.5 12.75 8 5/8"-11NC
365TSC Todos 6.35 35 11 12.5 12.75 8 5/8"-11NC
404TC Todos 7.1 7 11 12.5 15.50 8 5/8”-11INC
405TC Todos 7.1 7 11 12.5 15.50 8 5/8”-11INC
404TSC Todos 7.38 4 11 12.5 15.50 8 5/8”-11INC
405TSC Todos 7.38 4 11 12.5 15.50 8 5/8”-11NC

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

1. No acorde a NEMA

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 67/78
I



<HOME ABB NEMA MOTORS

Armazoén 360 - 400 Montaje con brida

Brida D

BA
Brida D
Armazén Polos I BA! AH Al AK BD BF # BF

' 364TD  Todos 675 | 58 160 140 18 4 o081
365TD Todos 6.75 5.88 16.0 14.0 18 4 0.81
364TSD  Todos 6.75 375 16.0 14.0 18 4 0.81
365TSD  Todos 6.75 375 16 14.0 18 4 0.81
404TD Todos 6.73 7.25 20 18.0 22 8 0.81
405TD Todos 6.73 7.25 20 18.0 22 8 0.81
404TSD  Todos 6.73 425 20 18.0 22 8 0.81
405TSD  Todos 6.73 425 20 18.0 22 8 0.81

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas
Nota: Brida D puede cambiar la dimensién estandar "C"
1. No acorde a NEMA

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 68/78
I



<HOME ABB NEMA MOTORS

SD200 Motor uso severo (Solo armazdn 440)

Armazén 440 Montaje estandar

AB c

AC J
2E
A
Armazén A C 2F 2F P BA AB AC 2E D o
444T 21.76 43.6 14.5 16.5 24.39 7.5 22.93 17.21 18 11 23.19
445T 21.76 43.6 16.5 14.5 24.39 7.5 22.93 17.21 18 11 23.19
444TS 2176  39.81 14.5 16.5 24.39 75 22.93 17.21 18 11 23.19
445TS 21.76 39.81 16.5 14.5 24.39 7.5 22.93 17.21 18 11 23.19
447T 21.76 47.03 20 16.5 24.39 7.5 22.93 17.21 18 11 23.19
447TS 21.76 43.28 20 16.5 24.39 7.5 22.93 17.21 18 11 23.19
449T 21.76 52.06 25 20 24.39 7.5 23.46 17.31 18 11 23.19
449TS 21.76 48.31 25 20 24.39 7.5 23.42 17.31 18 11 23.19
L449T 21.79 60.06 25 20 24.39 7.5 23.76 17.65 18 11 23.78
L449TS 21.79 56.43 25 20 24.39 7.5 23.76 17.65 18 11 23.78
Dimensiones de eje Detalle de barreno en lado A
Cuiiero
Armazoén N-w V) R S ES i AE7* =
4447 8.5 3.38 2.880 0.875 6.88 b3
445T 8.5 3.38 2.880 0.875 6.88 o\o
4447S 475 2.38 2.021 0.625 3.05 7/ [l =
445TS 475 2.38 2.021 0.625 3.05 -
447T 8.5 3.38 2.880 0.875 6.88 —
447TS 4.75 2.38 2.021 0.625 3.05
449T 8.5 3.38 2.880 0.875 6.88 /\/\
449TS 4.75 2.38 2.021 0.625 3.05
L449T 8.5 3.38 2.880 0.875 6.88 1.89"
L449TS 475 2.38 2.021 0.625 3.05
Caracteristicas Dimensiones

Intro Seleccién y precio técnicas generales 69/78
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Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

Armazdén 440 Montaje con brida

AH
20 . |
| BD I
| @ <
8 ® .
S Z |0 e
I ik
BA
Brida C

Armazén  BA AH A AK BD BF # BF
' 4447c 75 825 14 1. 18 8 | 5/8"-11NC
445TC 75 8.25 14 16 18 8 5/8"-11 NC
444TSC 75 45 14 16 18 8 5/8"-11 NC
445TSC 75 45 14 16 18 8 5/8"-11 NC
447TC 75 8.25 14 16 18 8 5/8"-11 NC
447TSC 75 45 14 16 18 8 5/8"-11 NC
449TC 75 8.25 14 16 18 8 5/8"-11 NC
449TSC 75 45 14 16 18 8 5/8"-11 NC
L449TC 75 8.25 14 16 18 8 5/8"-11 NC
L449TSC 75 45 14 16 18 8 5/8"-11 NC

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 70/78
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Armazén 440 Montaje con brida

_‘*‘ AH
—
)1
® £
)
=
BA
Brida D
Armazoén I C BA! AH Al AK BD BF # BF
| 444TD 4447 838 85 20 18 22 8 o8l
445TD 44 .47 8.38 8.50 20 18 22 8 0.81
444TSD 40.72 8.38 475 20 18 22 8 0.81
445TSD 40.72 8.38 4.75 20 18 22 8 0.81
447TD 4794 8.38 8.50 20 18 22 8 0.81
447TSD 4419 8.38 4.75 20 18 22 8 0.81
449TD 52.98 8.38 8.50 20 18 22 8 0.81
449TSD 49.23 8.38 4.75 20 18 22 8 0.81
L449TD 61.60 8.38 8.50 20 18 22 8 0.81
L449TSD 57.85 8.38 4.75 20 18 22 8 0.81
Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas
Nota: Brida D puede cambiar la dimensién estandar "C"
1. No acorde a NEMA
Caracteristicas Dimensiones

Intro Seleccién y precio técnicas generales 71/78
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XP100 Motor a prueba de explosion

Armazoén 140 - 320 Montaje estandar

- HOL1

2F (Frame short) BA

e oF -— 2F (Frame long)

Cunero

Armazon Polos C 2F N-W P V] BA AB 2E D o R S ES

143T Todos 15.27 4 2.25 82 0875 225 875 5.5 35 9.19 0771 0.188 ' 1.42
145T Todos 1527 5.0 2.25 82 0875 225 875 5.5 35 919 0771 0.188 142
182T Todos 16.87 4.5 2.75 96 1125 275 9.3 7.5 4.5 934 099 0250 178
184T Todos 16.87 550 275 96 1125 275 9.3 7.5 4.5 9.34 0.986 0.250 178
213T Todos 19.97 550 338 107 1375 35 1054 85 525 10.68 1.201 0312 244
215T Todos 19.97 7 338 107 1375 35 1054 85 525 10.68 1.201 0.312 244
254T Todos 25.77 8.25 4 129 1625 425 1152 100 6.25 1267 1416 0375 2091
256T Todos 25.77 10 4 129 1625 425 1152 100 6.25 1267 1416 0375 2091
284T Todos 29.40 950 462 158 1875 475 1285 110 7 1485 159 0,500 3.28
286T Todos 29.40 11 462 158 1875 475 1285 110 1485 159 0,500 3.28
284TS Todos 28.03 950 325 158 1625 475 1285 110 1485 142 0375 1.91
286TS Todos 28.03 11 325 158 1625 475 1285 11.0 1485 142 0375 191
324T Todos 32.08 1050 525 177 212 525 1735 125 16.69 1.845 0500 3.91
326T Todos 32.08 12 525 177 212 525 1735 125 16.69 1.845 0500 3.91

324TS Todos 30.58 10.50 3.75 17.7 1.87 525 1735 125 16.69 1591 0500 2.03

0 0 0 00 N N | N

326TS Todos 30.58 12 3.75 17.7 1.87 525 1735 125 16.69 1591 0500 2.03

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 72/78
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Armazoén 140 - 320 Montaje con brida

Brida C
- 1B - AH
I
, \ i% —[| BD
\ - ] N
l : & a 29y M i_F JAK
s (TR il
Brida C
Armazoén Polos I BA! AH Al AK BD BF # BF
I 143TC ‘ Todos I 2.25 I 2.12 I 4.5 I 5.875 I 6.6 I 4 ' 3/8-16NC
145TC Todos 2.25 2.12 4.50 5.875 6.60 4 3/8-16NC
182TC Todos 2.75 2.62 8.50 71.25 8.90 4 1/2-13NC
184TC Todos 2.75 2.62 8.50 71.25 8.90 4 1/2-13NC
213TC Todos 3.5 3.12 8.50 71.25 8.90 4 1/2-13NC
215TC Todos 3.5 3.12 8.50 71.25 8.90 4 1/2-13NC
254TC Todos 4.23 3.75 8.50 7.25 9.29 4 1/2-13NC
256TC Todos 4.25 3.75 8.50 7.25 9.29 4 1/2-13NC
284TC Todos 4.75 4.38 9 10.5 11.25 4 1/2”-13NC
286TC Todos 4.75 4.38 9 10.5 11.25 4 1/2”-13NC
284TSC Todos 4.75 3 9 10.5 11.25 4 1/2”-13NC
286TSC Todos 4.75 3 9 10.5 11.25 4 1/2”-13NC
324TC Todos 5.25 5 11 12.5 14 4 5/8”-11NC
326TC Todos 5.25 5 11 12.5 14 4 5/8”-11NC
324TSC Todos 5.25 3.5 11 12.5 14 4 5/8"-11NC
326TSC Todos 5.25 3.5 11 12.5 14 4 5/8”-11NC

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas
1. No acorde a NEMA

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 73/78
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Armazoén 360 - 440 Montaje estandar

— AB - Y

A0

y
D’ﬁﬂ ﬁ;’[%ﬁ i P *

JL;
Z1

"

RPN\ \

S 1
L s u

i 2F (Frame short) BA
— A -— -
-~ 2E - R 2F (Frame long)
Cuiiero
(o) R S ES

Armazén Polos C 2F N-w P V) BA AB 2E

364T Todos 3528 1125 587 196 237 5.88 1818 140

1865 202 0625 4.28

364TS Todos 33.16 113 375 196 1875 5.88 1818 14.0

D
9

365T Todos 3528 123 587 196 237 5.88 1818 14.0 9 1865 202 0625 4.28
9 1865 159 0.500 2.03
9

365TS Todos 33.16 1225 375 196 1875 588 1818 140 1865 159 0.500 2.03
404T Todos 39.52 1225 725 19.6 287 6.62 2034 16.0 10 19.61 245 0750 5.65
405T Todos 39.52 1375 725 196 2.87 6.62 2034 16.0 10 19.61 245 0750 5.65
404TS Todos 36.52 1225 425 19.6 212 6.62 2034 16.0 10 19.61 1.845 0.500 2.78
405TS Todos 36.52 1375 425 196 212 6.62 2034 16.0 10 19.61 1.845 0.500 2.78
444T Todos 45.58 1450 85 217  3.37 75 2159 180 11 2198 288 0.875 6091
445T Todos 45.58 16.50 8.5 217  3.37 75 2159 180 11 2198 288 0.875 6091
444TS Todos 4183 1450 475 217 237 75 2159 180 11 2198 202 0625 3.03
445TS Todos 4183 1650 475 217 237 75 2159 180 11 21.98 2.021 0625 3.03
447T Todos 49.08 20 8.5 217  3.37 75 2159 180 11 2198 288 0.875 6.91
447TS Todos 45.33 20 475 217 237 75 2159 180 11 21.98 2.021 0625 3.03
449T Todos 54.08 25 8.5 217  3.37 75 2346 180 11 21.98 288 0.875 6.912
449TS Todos 50.33 25 475 217 237 75 2346 180 11 21.98 2.021 0.875 3.03

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 74/78
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Armazoén 360 - 440 Montaje estandar

2F (Frame short) BA

— -—
2F (Frame long)

Brida C
Armazdén Polos I BA! AH Al AK BD BF # BF
I 364TC I Todos I 6.62 I 5.62 I 11 I 12.5 I 14 I 8 ' 5/8”-11NC I
365TC Todos 6.62 5.62 11 12.5 14 8 5/8”-11NC
364TSC Todos 6.62 3.5 11 12.5 14 8 5/8”-11NC
365TSC Todos 6.62 3.5 11 12.5 14 8 5/8”-11NC
404TC Todos 6.62 7 11 12.5 15.50 8 5/8”-11NC
405TC Todos 6.62 7 11 12.5 15.50 8 5/8”-11NC
404TSC Todos 6.62 4 11 12.5 15.50 8 5/8”-11NC
405TSC Todos 6.62 4 11 12.5 15.50 8 5/8”-11NC
444TC Todos 7.5 8.25 14 16 18 8 5/8”-11NC
445TC Todos 7.5 8.25 14 16 18 8 5/8”-11NC
444TSC Todos 7.5 4.5 14 16 18 8 5/8"-11NC
445TSC Todos 7.5 4.5 14 16 18 8 5/8”-11INC
447TC Todos 7.5 8.25 14 16 18 8 5/8”-11NC
447TSC Todos 7.5 4.5 14 16 18 8 5/8”-11INC
449TC Todos 7.5 8.25 14 16 18 8 5/8”-11INC
449TSC Todos 7.5 4.5 14 16 18 8 5/8”-11NC

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

1. No acorde a NEMA

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 75/78
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SD200 Motor uso severo (Solo armazén 500)

Armazén 500 Montaje estandar

Cc
AB
| O_+T- ife, =
’ fo}
wrast .l ©) % -
D
e T
AC _ > Sr u L 5E3
A R ;

Cuiiero
Armazén A 2E AC AB AF O D C 2F 2F 2 B BA N-W U R S ES
| 509 261 20 2070 28 280 257 125 731 - - 28 425 85 950 4 34 10 8
5010 26.1 20 2070 28 2.80 257 125 731 - 32 - 425 85 950 4 34 10 8
5011 26.1 20 2070 28 2.80 257 125 731 360 - - 425 85 950 4 34 10 8
L5011 261 20 2070 28 280 257 125 81 - - 360 511 85 950 4 34 10 8
5012 261 20 2070 28 280 257 125 81 - 400 - 511 85 950 4 34 10 8
5013 26.1 20 2070 28 280 257 125 81 450 - - 511 85 950 4 34 10 8
509S 26.1 20 2070 28 2.80 257 125 689 - - 28 425 85 5.20 2.6252.2750.625 3.6
5010S 26.1 20 2070 28 280 257 125 689 - 32 - 425 85 520 2.62522750.625 3.6
5011S 26.1 20 2070 28 280 257 125 68.9 360 - - 425 8.5 520 2.62522750.625 3.6
L5011S 26.1 20 2070 28 2.80 257 125 767 - - 360 511 85 520 2.6252.2750.625 3.6
50125 26.1 20 2070 28 2.80 257 125 767 - 40 - 511 85 520 2.6252.2750.625 3.6
S013S 261 20 2070 28 2.80 257 125 767 45 - - 511 8.5 5.20 2.62522750.625 3.6

Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas

Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 76/78
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DP200 Crush+
C
AB
‘ 04T o ,
- h
.
.
(o}
AF | 3 @ | — ~ — —
O
D
ki .l ES
‘ ; I
\@2— -
} ) N-W
AC
. S U -
2E 2F! BA
A R 2F
B
. Cuiiero
Armazon A 2E AC AB AF O* D C 2F 2F* 2F? B BA N-W U -
R S ES
R444T 2176 18 1721 2293 - 23.19 11 43.6 - 165 145 - 75 85 338 288 0875 6.88
R445T 2176 18 1721 2293 - 23.19 11 43.6 - 145 165 - 75 85 338 288 0875 6.88
R447T 2176 18 1721 2293 - 2319 11 4703 - 165 20 - 75 85 338 288 0875 6.88
R449T 2176 18 1731 23.46 - 23.19 11 52.06 - 20 25 - 75 85 338 288 0875 6.88
RL449T 2179 18 1765 2376 - 2378 11 60.06 - 20 25 - 75 85 338 288 0875 6.88
R5010 26.1 20 207 28 28 257 12.5 73.1 - 32 - 425 85 95 4 3.4 10 8
R5011 26.1 20 207 28 28 257 12.5 731 36 - - 425 85 95 4 3.4 10 8
R586 2753 23 207 28 - 3222 1448 731 28 25 22 3571 10 95 4375 3.82 1 8
R587 2753 23 207 28 - 3222 1448 731 28 25 22 3571 10 95 4375 3.82 1 8
R588 2753 23 207 28 - 3222 1448 731 28 25 22 3571 10 95 4375 3.82 1 8
R589 2753 23 207 28 - 3222 1448 8116 40 36 32 4815 10 9.5 4375 3.82 1 8
R5810 27.53 23 207 28 - 3222 1448 8116 40 36 32 4815 10 9.5 4375 3.82 1 8
R5811 2753 23 207 28 - 3222 1448 8116 40 36 32 4815 10 9.5 4375 3.82 1 8
*O+T para armazon 580
Dimensiones en pulgadas; Dimensiones tipicas, no garantizadas
Caracteristicas Dimensiones
Intro Seleccién y precio técnicas generales 77/78
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ABB NEMA MOTORS SA DE CV
GUADALAJARA, JALISCO, MEXICO
TEL +52 33 3818 2100

https://new.abb.com/motors-generators/es-mx/motores-de-ca-de-baja-tension-nema
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