Technische gegevens

ABB i-bus® KNX

kWh-meterinterface, DIN-rall
/S/S 1.1

Productbeschrijving

De kWh-meterinterface ZS/S maakt het mogelijk op afstand meterfuncties (afhankelijk van het type meter), bijvoorbeeld

metergegevens en meetwaarden uit te lezen van ABB-ener- tariefomschakeling, via KNX gestuurd worden.

giemeters van de typen A-serie, DELTAplus, DELTAsingle,

ODIN en ODINsingle. De kWh-meterinterface is een DIN-railapparaat in Pro M-
design. Het apparaat is ontworpen voor inbouw in verdeel-

De uitgelezen informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden kasten met een draagrail van 35 mm. De verbinding met

voor kostenplaatsfacturatie, energieoptimalisatie, visualisatie de ABB i-bus® KNX wordt via de busaansluitklem tot stand

of bewaking van installaties. Bovendien kunnen bepaalde gebracht.
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Technische gegevens

Voeding

Bedienings- en weergave-elementen

Aansluitingen

Infraroodinterface
Beschermingsgraad
Beschermingsklasse
Isolatiecategorie

Lage KNX-veiligheidsspanning
Temperatuurbereik

Omgevingsvoorwaarde
Design

Montage
Inbouwplaats
Gewicht
Behuizing, kleur
Goedkeuring
CE-markering

Type apparaat Toepassingsprogramma

ZS/s 1.1

Busspanning

Stroomopname KNX
Vermogensverlies

LED rood en programmeertoets

LED storing (rood)

2 LED’s in-/uitgangstelegram (geel)
KNX

Conform IEC 61107

IP 20

Il

Overspanningscategorie
Vervuilingsgraad

SELV 24V DC

Bedrijf

Opslag

Transport

Maximale luchtvochtigheid
DIN-railapparaat

Afmetingen

Inbouwbreedte in module-eenheden
Inbouwdiepte

Op rail 35 mm

Op rail naast energiemeter

Ca. 0,1 kg

kunststof, grijs

KNX

conform EMV- en laagspanningstrichtlijn

Maximaal aantal

communicatieobjecten

Metergegevens registreren/...” 77

Maximaal aantal
groepsadressen
254

21...31 V DC via KNX
maximaal 12 mA
maximaal 250 mW

Om het fysieke adres in te voeren en de busverbin-
ding te testen

Aan: geen IR-communicatie
Knipperen: aangesloten meter komt niet overeen met
parameterinstellingen

Knipperen: telegramverkeer IN/OUT

via busaansluitklem
0,8 mm @, eendraads

Conform DIN EN 60 529
Conform DIN EN 61 140
Il conform DIN EN 60 664-1
2 conform DIN EN 60 664-1

-5°C...+45 °C
-25°C...+55 °C
-25°C...+70°C
95%, geen bedauwing toegestaan
modulair installatieapparaat, Pro M
90 x 36 x 64,5 mm (h x b x d)
2 modules van 18 mm
68 mm
Conform DIN EN 60 715
Volg de montage-instructies!

Maximaal aantal
toewijzingen
254

*... = actuele versienummer van het toepassingsprogramma. Raadpleeg hiervoor de software-informatie op onze homepage.
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2 2CDC512 067 D3102 | ZS/S 1.1

kWh-meterinterface, DIN-rail

Productnummer
2CDG 110 083 R0011



ABB i-bus® KNX
kWh-meterinterface, DIN-rall
/S/S 1.1

Opmerking

Zie het producthandboek “kWh-meterinterface ZS/S 1.1” voor een uitvoerige beschrijving van de applica-
tie. Dit handboek is gratis te downloaden van www.ABB.com/KNX.

Voor de programmering zijn ETS en de huidige applicatie van het apparaat vereist.

De actuele applicatie kunt u downloaden van internet op www.abb.com/knx. Na de import in ETS is het
toepassingsprogramma in het venster Catalogi onder Fabrikanten/ABB/Energiemanagement.

Het apparaat biedt geen ondersteuning voor de beveiligingsfunctie van een project resp. van het KNX-ap-
paraat in ETS. Als u de toegang tot alle apparaten van het project via een BCU-code blokkeert, is dit niet
van invloed op dit apparaat. Het kan nog altijd worden uitgelezen en geprogrammeerd.
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Aansluitingen
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LED ingangstelegram (geel)
LED uitgangstelegram (geel)
LED storing (rood)
IR-interface (apparaatzijde)
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Afmetingen
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Contact

ABB STOTZ-KONTAKT GmbH
Eppelheimer StraBe 82

69123 Heidelberg, Germany

Tel.: +49 (0)6221 701 607

Fax:  +49 (0)6221 701 724
E-mail: knx.marketing@de.abb.com

Meer informatie en contactpersonen:

www.abb.com/knx

Opmerking:

Technische wijzigingen aan de producten, alsmede
wijzigingen aan de inhoud van dit document,

zijn ons te allen tijde zonder voorafgaande
kennisgeving voorbehouden. Bij bestellingen zijn de
overeengekomen voorwaarden en bepalingen altijd
van toepassing. ABB AG is niet verantwoordelijk
voor eventuele fouten en onjuistheden in dit
document.

Wij behouden ons alle rechten op dit document en
de hierin opgenomen voorwerpen en afbeeldingen
voor. Verveelvoudiging, bekendmaking aan

derden of verveelvoudiging van de inhoud --- ook

gedeeltelijk --- is zonder voorafgaande schriftelijke
toestemming van ABB AG verboden.

Copyright®© 2014 ABB
Alle rechten voorbehouden
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