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A ABB fornece 
motores, 
geradores e 
serviços para os 
mais diversos 
segmentos 
e aplicações, 
proporcionando 
aos clientes 
soluções em 
eficiência 
energética e 
produtividade 
industrial.
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Código de produto

M3BP
Motor tipo gaiola de esquilo 
totalmente fechado com 
ventilação externa, carcaça de 
ferro fundido

—
Especificações do código de 
produto

Posições de 1 a 4
3GAA = Referente ao motor tipo 
M3AA
3GBP = Referente ao motor tipo 
M3BP

Posições 5 e 6
Tamanho IEC

• 06 = 63
• 07 = 71
• 08 = 80
• 09 = 90
• 10 = 100
• 11 = 112
• 13 = 132
• 16 = 160
• 18 = 180

Posições 7
Pares de polos

• 1 = 2 polos
• 2 = 4 polos
• 3 = 6 polos
• 4 = 8 polos
• 5 = 10 polos
• 6 = 12 polos
• 7 = > 12 polos
• 8 = Motores de 
  duas velocidades
• 9 = Motores 
  multivelocidade

Posições de 8 a 10
Série numérica

Posição 11
– (traço)

Posição 12
Forma construtiva
• A = Motor montado pelo pé
• B = Motor montado pelo flange, 
  flange FF ou flange B5
• C = Motor montado pelo
• flange, flange C-Din ou flange B14

Posição 13
Códigos de tensão e frequência

Posição 14
Versão A,B,C... = Código de geração seguido 
por opcionais

• 20 = 200
• 22 = 225
• 25 = 250
• 28 = 280
• 31 = 315
• 35 = 355
• 40 = 400
• 45 = 450  

Especicações do código de produto
Tipo de motor Tamanho de motor Código de produto

M3BP 160MLC 033-ADG  + 009...3GBP 161
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14...
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Menu

Ventoinha

Placa Bornes

Flange B14 (Flange C-Din)

Tampa defletora

Tampa traseira

Flange B5 (Flange FF)

Tampa Caixa de Ligação

Caixa de Ligação

Tampa dianteira

Clique no      para visualizar a tabela.....
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Treinamentos

Fundamentos do motor Elétrico

https://mylearning.abb.com/coursepage/29753/ExpertusONE_1/class/9CSC012899v-GLB-PT*%7C*


https://www.facebook.com/ABBnoBrasil/
https://www.instagram.com/abb_brasil/?utm_medium=copy_link
https://www.linkedin.com/company/abb-motion
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