
 

— 
PMA® 
ロボットおよびマシンオー
トメーション向けケーブル
保護ソリューション
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交換作業が簡単
私たちは交換が誰でも簡単にでき
る配線資材を提供しており、ロ
ボット操作における、莫大なコス
トがかかるダウンタイムの削減に
貢献します。

メンテナンス時期を標示
フレキシブルコンジットチューブの劣化状況が一目
でわかるメンテナンス標示機能を有します。フレキ
シブルコンジットチューブが黄色になると、メンテナ
ンスの必要性があることを意味し、メンテナンス計
画を立てるよう通知します。赤色になると、長時
間のダウンタイムを回避するため、できるだけ早く
交換をするようユーザーに通知します。

PM A®ケーブル保 護ソリューション2

— 
生産性の向上 
生産サイクル全体に渡っ
て安全性を維持
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薬品耐性
食品製造工場の清掃および衛生担当者は頻

繁に高温の薬液を用いた高圧洗浄装置を
使用します。これらのプロセスに対して、

私たちは薬品耐性を有した材料を用い、食
品および飲料品製造業向けのソリューション

を構築しました。

 
非常に優れた柔軟性

PMAの協働ロボット用ケーブル保護ソリューションに
は、アームの動きに対応した比較的自由度の高いフレ

キシブルコンジットチューブ用ホルダがあり、協働ロボッ
トの動きによる摩擦を防ぎ、協働ロボットの稼働時間と

生産性を向上させます。

信頼性
食品加工工場では、バッチプロセスを停止する
場合、停止によって数分から数日分の生産コス
トがかかる可能性があるため、電気システムに

高い信頼性レベルが求められます。

様々な産業向けに特化したソリューション
幅広い、システム構成部品があり、製造現場で、直接運用され
る様々な製品アプリケーションに最適なソリューションがあり
ます。コストと要求される規制のバランスをとるためには、業
界全体で、俯瞰する必要があり、複雑で絶えず変化する業界で
は、適応性が不可欠です。

3
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—
PMAで実施される信頼性試験と認証規格

PMA®では、日々の活動において、信頼性試験、研究、開発活動が最優先事項となって
います。その活動によってPMA®がケーブル保護製品でのマーケットリーダーとなってい
ます。

PMAケーブル保護ソリューションは、世界中の地域で、
多くのアプリケーションに広く使用されています。ケー
ブルの保護に対する要求は常に高くなっており、したが
って、したがって、新しいケーブル保護製品の研究開発
や品質管理には、広範な試験が不可欠です。当社の製
品は、国際基準と社内試験プロセスの両方で評価され
ています。内部試験プロセスは、製品の実際の限界を
見つける破壊までのテスト、実際のアプリケーションを
想定する国際標準を補完するように設計されていま
す。

PMAは、ケーブルに合理化を目的とした革新的でカス
タマイズされた保護ソリューションを提供します。

活動内容：

•	 市場ニーズを踏まえた商品開発 
•	 二つの社内研究ラボ (スイスのウスターおよびイギリ

スのコールズヒル)

•	 広範囲の試験設備
•	 一定期間に渡る集中的な製品品質試験

私たちの厳格なテストプロセスによって、全ての製品が
お客様に届く前に、過酷な温度環境、湿度環境条件を
含む、我々の基準に適合していることを確認していま
す。

私たちがこれまで蓄えてきた知識によって、環境要件、
材料、技術を先行して評価し、実用されます。

このことから、私たちの製品が故障や問題なく動作し、
お客様の期待とすべての規制を満たしているというお
客様の信頼につながります。

お客様のアプリケーションから生まれる固有のニーズ
に対応することは、PMAの最優先事項です。そのた
め、PMAには15以上のテスト手順 (「PMA DO」) があ
り、ケーブル保護関連のアプリケーション固有の材料お
よび製品テストを実行できます。
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—
PMA® ケーブル保護ソリューション
試験動画

—
製品詳細は
こちら

PMA TEST

連続屈折環境下での疲労寿命性能
試験

PMA TEST

連続屈折環境下での疲労寿命性能
試験

PMA TEST

連続運転試験

PMA TEST

連続屈折環境下での疲労寿命性能
試験

PMA TEST

駆動アプリケーションでのIP試験
PMA TEST

耐薬品性試験

PMA TEST

燃焼性試験
PMA TEST

限界酸素指数による燃焼性試験

PMA TEST

引張強度試験

PMA TEST

固定アプリケーションでのIP試験

PMA TEST

引張強度試験

PMA TEST

固定アプリケーションでのIP試験

ロボットおよびマシンオートメーション
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PMA®は ケーブル保護
ソリューションにおけ
るパイオニアであり
マーケットリーダーで
す。自動車産業に向け
て高性能、高信頼性、
安全性をもった製品を
提供し続けています。
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パフォーマンス、品質、テクニカルサポート
現在の自動車産業では、高品質の製品生産、収益性の
向上、ビジネスニーズと市場需要に合わせたテクノロジ
ーの調整能力が求められています。

自動車産業においては、グローバル競争の激化に伴
い、生産・物流システムの柔軟性が求められています。
この需要をさらに満たすために、自動車メーカーは、イ
ンダストリー4.0の発展、人口動態の変化、データ駆動
型の生産に適応するために、コア・コンピタンスを拡大
し、さらには再定義しなければなりません。

マシンオートメーション用PMA ®ケーブル保護ソリュー
ションは、極端な自動化およびロボットインストールで
ケーブルおよびワイヤを保護するために開発されまし
た。さまざまな要件に応じた異なるタイプのコンジッ
ト、システムサポート、および一連の特別なアクセサリ
により、ねじれを回避し、ケーブルにかかる応力を最小
限に抑えることができます。

—
自動車産業
ロボットおよびマシン
オートメーション

—
マーケットの需要に合わ
せてテクノロジーを最適
化する能力

ロボットおよびマシンオートメーション
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—
新しい製造方法
ロボットおよびマシンオート
メーション

—
特定要件に適応する能力 

8 PM A®ケーブル保 護ソリューション

建築産業

建設環境では、より迅速で簡単にインストールできるソ
リューションに対する要求がますます高まっています。
これらのソリューションはまた、安全性、技術的性能、
および地方自治体の建物やインフラプロジェクトの特
定の要件を満たす必要があります。

PMA®はデジタルファブリケーション技術の研究段階か
ら実際の建築への応用まで、新しい工法の開発に役立
ちます。チューリッヒ工科大学の研究者たちは、DFAB 
HOUSE建設プロジェクトの一環として、建築業界の専
門家や計画専門家と協力し、デジタルファブリケーショ
ンが設計と建設のプロセスをどのように変えることがで
きるかを研究し、テストしています。ABBロボティクスチ
ームとABBPMA®ケーブル保護ソリューションは、この
新しいデジタルファブリケーション技術において重要な
役割を果たしています

SEE MORE

PMA®が開発したケーブル保護 
ソリューション

オートメーションアプリケーションの主要な部分で厳しい機
械的要件を満たしています。

PMA® 多層コンジット

摩耗インジケータにより、長時間
のダウンタイムを発生させること
なくメンテナンスをスケジュール

することができます。
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オートメーションソリューションに対して完成されたケ
ーブル保護ソリューション

特別に設計されたフレキシブルコンジットチューブ、クラ
ンプ、および摩耗保護スリーブは、すべての可動部品を
非常に効果的に保護し、ねじれ力を大幅に軽減しま
す。

9

G
ra

m
a

zio
 K

o
h

le
r R

e
se

a
rch

, E
T

H
 Z

u
rich

.

Copyright Roman Keller / NCCR Digital Fabrication.

—
ETHのRobotic 
Fabrication Laboratory
では、PMA®のケーブル保
護製品を装着した2台の
ABBロボットによって、木
造建築モジュールが事前に
組み立てられています。

—
「空間木材組立」プロセスが建設中
に使用された。この木造建築モジュー
ルは、ETHのRobotic Fabrication 
Laboratoryで、PMA®のケーブル保
護製品を装備した2台のABBロボット
によって事前に製造されました。

Copyright Roman Keller / NCCR Digital Fabrication.
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—
次世代ケーブル保護ソリューション
ロボティクスおよびマシンオートメーション

—
マシンオートメーション用のPMA®ケーブル
保護システムは、高度なオートメーションお
よびロボット装置でケーブルとワイヤを保護
するために開発されました。様々な要件、シ
ステムサポート、および様々な特殊アクセサ
リに対応した多種のコンジットチューブが用
意されているため、ねじれやケーブルストレス
を最小限に抑えることができます。特別なコ
ンジット設計、サポート、および摩耗保護スリ
ーブは、可動要素の全長に沿って最適な保護
を提供し、エンジニアがねじれ力を大幅に低
減できるようにします。

ロボットアプリケーション向け
PMA® コンジットチューブ
高度な自動化およびロボッ
ト設置におけるケーブルおよ
びワイヤを保護します。

紹介動画

ロボットアプリケーション向け
PMA® アクセサリ
信頼性が高い、耐摩耗性と絶縁に
よる摩耗を防止します。

紹介動画
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—
PMA® 次世代ケーブル保護
ソリューション
ロボティクスおよびマシン
オートメーション

PMAFIX Pro コネクタフィッティング
TPMAFIX Proには、外側ボディと内側シール要素の2
つのコンポーネントがあります。シール要素は、シール
としてもロック機構としても機能し、IP68および
IP69Kまでのすべての侵入保護等級を提供し、長時間
連続的な動きがあるアプリケーションでも使用できま
す。PMAFIX Proは、多成分射出成形プロセスを使用し
て製造されます。

チューブクランプ、ボールジョイント、ハーフ
シェルインサート
このシリーズには、機能的インサートの固定に役立つ
BSHチューブクランプが含まれます。
BTKボールジョイントスリーブは柔軟性を高め、導管に
かかる機械的ストレスを軽減します。BSSKボールジョ
イントハーフシェルは、BSHオートメーションチューブ
クランプに固定されたコルゲートチューブの動きの自
由度を高めます。

多層コンジットチューブ
3層の保護層で構成されるコンジットチューブ
PMA多層コンジットチューブは、信頼性の高い保護を
含め、ロボットおよびすべてのオートメーションアプリケ
ーションに最適なケーブル保護を提供します。

•	 耐摩耗性能
•	 絶縁摩耗防止
•	 最大の柔軟性を提供
•	 動きの激しい場所での長期に渡って使用可能

3
層
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摩耗スリーブおよびその他のアクセサリ
付属品にはBSS/BSV摩耗保護スリーブが含まれてお
り、摩擦にさらされる位置のコルゲートチューブに摩耗
保護を提供します。BKSケーブルスターはオーダーメイ
ドでデザインされています。
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マシンオートメーション
オートメーションの分野では、動きの激しいアプリケー
ションのストレスに耐えられる製品が求められていま
す。ABBがオートメーション産業向けに開発したソリュ
ーションは、これらの要件を完全に満たしています。特
殊なコンジット設計、サポート、および摩耗保護スリー
ブは、すべての可動要素の全体にわたって最適な保護
を提供し、エンジニアがねじれ力の低減を達成できる
ようにします。

XR90, XTPCコンジットチューブ
これらの新しいコンジットチューブは、これまで達成で
きなかったレベルのパフォーマンスを提 供していま
す。XR90およびXTPCシリーズは、要求の厳しい技術
アプリケーションや特殊な要件に対応する多層コンジッ
トを提供します。一方、新しいPMAFLEX多層コンジッ
トチューブ (Xシリーズ)は、先進の多層押出技術に基づ
いており、内層と外層の異なる材料の最良の特性を組
み合わせた3層のコルゲートチューブチューブの製造を
可能にします。

500,000
のロボットが設置

されています

台以上

非常に柔軟な多層コ
ルゲートチューブ
摩耗表示機能を備え
た、2軸および/または5
軸の移動によって生じる
機械的摩耗および伸び
の影響を受けるロボット
およびオートメーショ
ンアプリケーシ
ョン向け。
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特長
•	 誘導および制御構成部品の磨耗を低減
•	 ロボット設置の自由度を向上
•	 可動部に沿ったケーブルの最適なレイアウトを実現
•	 移動設備の寿命を延ばす
•	 迅速かつ容易なインストールが可能

材質
•	 特別に配合された6ナイロン
•	 ハロゲンフリー、 REACH、RoHS適合
•	 使用温度範囲：-40 °C ～ +105 °C,
•	 使用温度範囲(短期間)：-40 °C～ +160 °C

—

テクニカルインフォメーション

BTKタイプ
コンジットの軸方向移
動を可能にするボール
ジョイントスリーブ

BKEタイプ
軸方向の移動が可能な
ボールジョイント端末

BSH/BLHタイプ 
耐候スイベルベースDKLK付

きー体型チューブクランプ

BSSタイプ
スライドハーフシェ

ル付き摩耗スリーブ
と摩耗保護スリーブ

BGNタイプ
ストレインリリー
フハーフシェルイ

ンサート

ロボットおよびマシンオートメーション
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マシンオートメーション用のPMA ®ケ
ーブル保護ソリューションは、高度な
オートメーションおよびロボット設置
でケーブルとワイヤを保護するように
設計されています。

—
PMA®ケーブル保護ソリューション
ロボットおよびマシンオートメーション

PMA® コンジットチューブ
連続した屈曲に対応する高い柔軟性、特に狭い曲げ半径に適
し、耐摩耗性と摩耗標示機能を備えています。

BKSケーブルスター
ケーブルの事後動作を減らし、ストレインリ

リーフを提供しつつ、露出したコンジットチュ
ーブの先端に破片が入らないようにするため

に使用します。

ボールジョイントスリーブ付きチューブ
クランプ

柔軟性を高め、コンジットチューブの
機械的ストレスを軽減します。

詳細情報

— 
PMAのロボット産業向け
アプリケーションの動画
を用意しました。
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PMA®ハーフシェル付きチューブクランプ
コンジットチューブを最適に配策するとともに、

軸方向の移動に対して固定します。

PMA® 摩耗スリーブ
擦れやすい部分のコルゲー
トチューブを保護します。

PMAFIXコネクタフィッティング
長時間連続的な可動アプリケーション

でも、IP68およびIP69まで保護等級を
もったフィッティングです。

ロボットおよびマシンオートメーション
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PM A®ケーブル保 護ソリューション      

これらの新世代コネクタフィッティングは、最も多様な
アプリケーション分野で長年にわたって得られた経験
の産物です。PMAFIX Proには、外側ボディと内側シー
ル要素の2つのコンポーネントがあります。シール要素
は、シールとしてもロック機構としても機能し、IP68お
よびIP69Kまでのすべての侵入保護等級を提供し、長
時間連続的な動きがあるアプリケーションでも使用で
きます。PMAFIX Proは、多成分射出成形プロセスを
使用して製造されます。

特長
•	 稼働中でもコンジットチューブが接続されている限

り、IP68およびIP69を保証
•	 最新の2成分射出成形技術で製造
•	 最高の国際品質と標準要件を満た
•	 インテリジェント安全ロック機構
•	 コンジットチューブを「押し込む」だけで簡単設置
•	 統合されたコンジットのサポートにより、フィッティ

ングで直接鋭く曲げられても、コンジットは、ほとん
ど変形せずに中心に残ります。

—
PMAFIX Pro 
ケーブル保護システム

極めて成功し、技術的に実証されたPMAFIXシステムによって生み出され
た、次世代ケーブル保護ソリューションPMAFIX Pro製品シリーズが開発さ
れました。

PMAFIX Proコネクタフィッティング
完全密閉構造による最高の耐衝撃性

PMAFLEX 多層コンジット
3層の保護層から構成されます

最適化シーリング
2成分射出成形技術の採用

簡単「押し込み」設置 
誰でも正しい取付が可能

18

詳細情報
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PM A®ケーブル保 護ソリューション      

—

テクニカルインフォメーション

材質
•	 コネクタフィッティング：変性6ナイロン

コ
•	 ねじ：ニッケルメッキ真鍮または6ナイロ

ン
•	 シーリング：架橋ポリエステルエラストマ

ー
•	 自己消化性
•	 ハロゲンフリー、 REACH 、RoHS適合
•	 使用温度範囲：-50°C ～ +105°C, 

使用温度範囲(短期間)～+160°C

特長
•	 高い信頼性コネクタフィッティングはシー

リングにしっかりと接続された状態で完全
ロックされます。

•	 作業安全性目視および音により、正確な組
み立てが分かります。

•	 優れた耐候性
•	 一体型で優れた耐衝撃性能
•	 強靭な引抜強度
•	 耐振動性能
•	 ファインピッチ(T)、コースピッチ(G)に対応
•	 誤動作防止用に、取り外しは、プラスドライ

バーでのみ可能

—
IP68 + IP69

固定 + 可動
•	 可動アプリケーションにおいても完全な防

水を達成する密閉構造
•	 架橋材料を用いた最長リブ付きシーリング

領域を実現
•	 １００Barまでの高圧洗浄に対応する360°

ロックおよびシーリング
•	 構成部品ロッキング&シーリングおよびシー

リングねじ (Oリングおよび/または平ガス
ケット)

PMAFIX Pro PMAFLEX
ABBは金属ねじフィッティングおよ
び多層コルゲートチューブを用い
た、総合的な最先端ケーブル保護
ソリューションを提供しています。

詳細情報

PMAFIX Pro
簡単に取付、取り外しができる金属ね
じフィッティングです。

詳細情報

PMAFIX Pro
簡単に取付、取り外しができるナイロン
ねじフィッティングです。

詳細情報

IP68/69
 保護
固定アプリケーション、可動アプリケーシ
ョンどちらでも完全な防水保護を提供

19ロボットおよびマシンオートメーション
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非常に柔軟で耐候性の高い
コンジットチューブ

ロボットおよびマシンオート
メーション産業での可動ア
プリケーションに最適で
す。

ユニークな摩耗表示機能を有
した非常に柔軟性の高いコン
ジットチューブです。特に引い
て戻る動作を頻繁に行うアプ
リケーションに最適です。 

— 摩耗表示機能
— 連続屈曲への耐性
— 引裂強度が高く突然の破損が発生しない
— 優れた疲労寿命特性
— 優れたねじれ耐性
— 引いて戻る動作に適応
— 長寿命特性

—
XR90シリーズ
PMAFLEX 多層コンジットチューブ

XR90 特性

最小                                                      最大. 詳細情報

—
認証規格

—	
XR90シリーズ - 非常に優れ
た柔軟性、中重量、耐候性

•	 材質：外層、中間層、内層全て、高品質の特別に配合
された12ナイロン

•	 使用温度範囲(連続)：-40°C ～ +95°C 
使用温度範囲(短期間)：-40°C～ +150°C

•	 適合製品：PMA マシンオートメーション向け PMA-
FIX Pro, PMAFIX, PMAGRIP, PMA アクセサリ

•	 環境性能：ハロゲンフリー、カドミウムフリー、 
RoHS REACH 適合

柔軟性

逆屈曲対する疲労寿命特性

圧縮強度

低温環境でのパフォーマンス

防水性能
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高い柔軟性と耐候性を
もったコンジットチュー
ブ

低温、低湿度環境下のよう
な過酷な気候条件でも優れ
た機械的特性を維持しま
す。

 
ロボットおよびマシンオートメーションの
可動アプリケーションに最適な柔軟性に優
れたUL認証*コンジット

— 非常に優れた曲げ特性
— 低温環境下のような過酷な温度環境でも、発
揮される機械特性 

•	 材質：高品質の特別に配合された12ナイロン
•	 使用温度範囲(連続)：-40°C ～ +95°C 

使用温度範囲(短期間)：-40°C～ +150°C
•	 適合製品：PMA マシンオートメーション向け PMA-

FIXPro, PMAFIX, PMAGRIP, PMA アクセサリ
•	 認証規格：UL94 V0,UL1696 (UL File E80294)
•	 環境性能：ハロゲンフリー、カドミウムフリー、 

RoHS REACH 適合

PIS/PIH 特性

最小                                                      最大

—	
PIS/PIHシリーズ - 優れた柔軟性、中重量、耐候性

柔軟性

逆屈曲対する疲労寿命特性

圧縮強度

低温環境でのパフォーマンス

防水性能

— 
認証規格

* PIS：中重量モデル(標準
サイズ07 ～ 48) /
PIH：重量モデルl
(標準サイズ 56 ～ 125).

—
PIS/PIHシリーズ
高い柔軟性と耐候性をもっ
たコンジットチューブ

JLLPA 特性

最小                                                      最大

—	
JLLPAシリーズ - 重量、耐候性

柔軟性

逆屈曲対する疲労寿命特性

圧縮強度

低温環境でのパフォーマンス

防水性能

—
JLLPAシリーズ
優れた柔軟性と耐候性をも
ったコンジットチューブ

•	 6ナイロン / 変性 6ナイロン
•	 使用温度範囲(連続)：-18°C to +105°C 

使用温度範囲(短期間)：-18°C to +160°C
•	 適合製品：PMAFIX Pro, PMAFIX, PMAGRIP, 

PMAアクセサリ
•	 認証規格：UL94 V2, UL1696 (UL File E80294)
•	 環境性能：ハロゲンフリー、カドミウムフリー、 

RoHS REACH 適合

 
柔軟性の高い滑らかなコンジットチューブです。
清潔さが必要なアプリケーションに最適です。

— 
認証規格

SEE MORE

ロボットおよびマシンオートメーション
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柔軟で耐候性の高いコンジ
ットチューブ

特に狭い曲げ半径に適応し
ます。

 
ユニークな摩耗表示機能を有した
非常に柔軟性の高いコンジットチ
ューブです。狭い曲げ半径に適応
します。

— 摩耗表示機能

— 連続屈曲への耐性

— 引裂強度 高く突然の破損が発しない

— 非常に優れた疲労寿命特性

— 優れたねじれ耐性

— 狭い曲げ半径に適応

— 長寿命特性

—
Type XTPCシリーズ
PMAFLEX 多層コンジットチューブ

XTPC 特性

最小                                                      最大

—	
XTPCシリーズ - 優れた柔
軟性、中重量、耐候性

柔軟性

逆屈曲対する疲労寿命特性

圧縮強度

低温環境でのパフォーマンス

防水性能

PM A®ケーブル保 護ソリューション

—
認証規格

SEE MORE

•	 材質：外層、中間層、内層全て、高品質の特別に配
•	 合されたサーモプラスチックコポリエステルエラスト

マー
•	 使用温度範囲（連続） -40°C ～ +105°C 

使用温度範囲(短期間)：-40°C～ +150°C
•	 適合製品：PMA マシンオートメーション向け PMA-

FIX Pro, PMAFIX, PMAGRIP, PMA アクセサリ
•	 環境性能：ハロゲンフリー、カドミウムフリー、 

RoHS REACH 適合



2323

ESD Index

最小                                                      最大

—	
ESDシリーズ - 非常に優れた柔軟性、耐候性

柔軟性

逆屈曲対する疲労寿命特性

圧縮強度

低温環境でのパフォーマンス

防水性能

PUE 特性

最小                                                      最大

—	
PUEシリーズ - 優れた柔軟性、耐候性

柔軟性

逆屈曲対する疲労寿命特性

圧縮強度

低温環境でのパフォーマンス

防水性能

—
PUEシリーズ
優れた柔軟性、耐候性をもっ
たコンジットチューブ

•	 材質：特別に配合されたポリウレタン
•	 使用温度範囲(連続)：-60°C～ +50°C
•	 適合製品：PMAFIX Pro, PMAFIX, 

PMAGRIP, PMAアクセサリ
•	 環境性能：ハロゲンフリー、カドミウムフ

リー、 RoHS REACH 適合

—
ESDシリーズ
優れた柔軟性をもった軽 
量コンジットチューブ

— 
認証規格

柔軟で耐候性のあるコンジットチ
ューブ
特に狭い曲げ半径に適応しま
す。

摩擦が起きやすい多軸可動
を行うロボットアプリケーシ
ョンに最適な柔軟性の高い
コンジットチューブです。

優れた柔軟性, 軽量コンジットチ
ューブ
屋内でも屋外の低温環境下でも
使用可能

•	 材質：特別に配合された12ナイロン
•	 静電対策
•	 高い動的負荷抵抗
•	 屋内でも屋外の低温環境下でも使用可能
•	 非常に優れたUV耐性
•	 適合製品：PMAFIX Pro, PMAFIX, 

PMAGRIP, PMAアクセサリ
•	 環境性能：ハロゲンフリー、 RoHS REACH 

適合
•	 使用温度範囲（連続)：-40°C ～ +90°C 

使用温度範囲(短期間)：-40°C～ +150°C

静電帯電および制御不能な
放電を回避する必要がある
可動ロボットアプリケーショ
ンに最適

— 
認証規格

詳細情報

詳細情報

ロボットおよびマシンオートメーション
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—
BSH
一体型チューブクランプ

•	 一体型で、堅牢な構造
•	 簡単に取付可能
•	 BGN標準ハーフシェルと組み合わせ使用
•	 省スペース設計により、アプリケーション

に最適な設置が可能
•	 ワイヤーハーネスの機械的ストレスを軽

減し、アプリケーションの長寿命化を実
現

•	 機能付きインサート (BTK, BKE)の固定
にもなり、機械的ストレスを軽減

•	 材質：高品質の特別配合6ナイロン
•	 適合製品： 

PMAFLEX Pro コンジットチューブ 
PMAFLEX 多層コンジットチューブ 
PMAFLEX コンジットチューブ

•	 環境性能： 
ハロゲンフリー、カドミウムフリ
ー、RoHS REACH 適合

一体型チューブ 
クランプ
コンジットチューブをしっか
りと固定します。

—
Type BGN
ハーフシェルインサート

•	 特に狭い曲げ半径の場所に最適
•	 コンジットの軸方向に対するストレイン

リリーフを提供するが回転可能
•	 簡単に取付可能
•	 駆動アプリケーションに最適で
•	 システム内で他製品との柔軟な組み合わ

せが可能
•	 多様な固定方法
•	 非常に優れた耐衝撃性能

•	 材質：高品質の特別配合6ナイロン
•	 適合製品： 

PMAFLEX Pro コンジットチューブ 
PMAFLEX 多層コンジットチューブ 
PMAFLEX コンジットチューブ 
PMA Smart Line コンジットチューブ

ストレインリリーフハーフシェ
ルインサート
コンジットチューブの軸方向へ
の動きをブロックし、応力とね
じれを軽減することができま
す。

— 
認証規格

— 
認証規格

—
チューブクランプに配策
機能とストレインリリー
フを与えるハーフシェル
インサートです。

—
BGNハーフシェルと使
うことで コンジット
チューブを配策し、固
定できます。
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—
BSS/BSV
摩耗保護スリーブ

•	 可動するコンジットチューブを長寿命化
•	 非常に優れた摩耗耐性
•	 非常に優れた薬品耐性
•	 ファインピッチとコースピッチのコースピ

ッチ両方に対応
•	 準拠 EN 45545-2 HL3 

(R22 & R23), NFPA 130, UL 94 (V0)

•	 材質：高品質の特別配合6ナイロン
•	 適合製品： 

PMAFLEX Pro コンジットチューブ 
PMAFLEX 多層コンジットチューブ 
PMAFLEX コンジットチューブ 
PMA Smart Line コンジットチューブ

•	 環境性能： 
ハロゲンフリー、カドミウムフリ
ー、RoHS REACH 適合

摩耗保護スリーブ
動作するコンジットチューブ
の寿命を延ばします。

—
BSS-OS
ねじなし保護スリーブ

•	 可動するコンジットチューブを長寿命化
•	 高い耐衝撃性のために最適化
•	 金属部品およびねじなしデザイン
•	 工具なしで取付可能
•	 簡単に取付可能でも簡単に移動も可能
•	 非常に優れた摩耗耐性
•	 ファインピッチとコースピッチのコースピ

ッチ両方に対応

•	 材質：高品質の特別配合6ナイロン
•	 適合製品： 

PMAFLEX Pro コンジットチューブ 
PMAFLEX 多層コンジットチューブ 
PMAFLEX コンジットチューブ 
PMA Smart Line コンジットチューブ

•	 環境性能： 
ハロゲンフリー、カドミウムフリ
ー、RoHS REACH 適合

ねじなし摩耗保護スリーブ

コンジットチューブを摩耗や擦れか

ら保護するスリーブです。ねじや金

属部品が不要で取付が簡単に行え

ます。

25

— 
認証規格

— 
認証規格

—
擦れやすい部分のコン
ジットチューブを摩耗か
ら防ぎます。

—
擦れやすい部分のコンジッ
トチューブを摩耗から防ぐ
ねじなし保護スリーブで
す。

ロボットおよびマシンオートメーション
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—
Type BTK
Ball joint sleeve

•	 ワイヤハーネスに自由に動く角度を提供
•	 ボールジョイントは、追加の柔軟性があり、

コンジットチューブの機械的応力を軽減
•	 BTRストレインリリーフインサートとともに

使用して、軸方向のコンジットの動きを固
定

•	 簡単に取付、交換可能

•	 材質：高品質の特別配合6ナイロン
•	 適合製品： 

BSHチューブクランプ 
PMAFLEX Pro コンジットチューブ 
PMAFLEX 多層コンジットチューブ 
PMAFLEX コンジットチューブ

•	 環境性能： 
ハロゲンフリー、カドミウムフリー、RoHS 
REACH 適合

BTRと同時に使うとストレインリリ
ーフ機能も追加されるスリーブ
コンジットチューブの軸方向への動
きをブロックし、応力とねじれを軽
減することができます。

— 
認証規格

PM A®ケーブル保 護ソリューション26

—
BKE
ボールジョイント端末処理

•	 ワイヤハーネスに自由に動く角度を提供
•	 オートメーションアプリケーションにおけ

るケーブルガイドの最適ソリューション
•	 機械的ストレスの低減により、コンジット

とケーブルを長寿命化
•	 簡単に取付、交換可能
•	 ケーブルおよびハーネスへストレインリリ

ーフを提供
•	 グロメットをこの終端に直接挿入して、ケ

ーブルを保持し、ストレインリリーフ提供

•	 Material：高品質の特別配合6ナイロン
•	 適合製品： 

BSH チューブクランプ, BKS グロメット, 
PMAFLEX Pro コンジットチューブ 
PMAFLEX 多層コンジットチューブ 
PMAFLEX コンジットチューブ

•	 環境性能： 
ハロゲンフリー、カドミウムフリ
ー、RoHS REACH 適合

BKS と同時に使うとストレインリリ
ーフ機能も追加されるスリーブ
グロメットをこの終端に直接挿入し
て、ケーブルを保持し、ストレインリ
リーフ機能を追加することができま
す。

— 
認証規格

—
BSHチューブクランプ内で
使うことで コンジットチュ
ーブにグリッドおよびガイ
ドを提供します。

—
機械的応力の低減により、コ
ンジットおよびケーブルに追
加のストレインリリーフを提
供します



27

—
BSSK
ボールジョイントハーフシェル

•	 コンジットチューブを自由に動作
•	 オートメーションアプリケーションにおける

ケーブルガイドの最適ソリューション
•	 機械的ストレスの低減により、コンジットと

ケーブルを長寿命化
•	 簡単に取付、交換可能

•	 材質：高品質の特別配合6ナイロン
•	 適合製品： 

PMA アクセサリ 
BSHチューブクランプ

•	 環境性能： 
ハロゲンフリー、カドミウムフリー、RoHS 
REACH 適合

ストレインリリーフボールジ
ョイントハーフシェル
コンジットチューブの軸方向
への移動を可能にし、応力
とねじれを軽減します。

—
Type BKS
ケーブルスター

•	 ケーブルの横方向の動きおよび歪みを低
減するために導管端部で使用されるゴム
製インサート

•	 露出したコンジット端部にゴミが入らな
いように保護

•	 ゴムディスクは、ストレインリリーフハーフ
シェルBGSまたはボールジョイント終端
BKEによって保持

•	 Material：特別なポリマー
•	 適合製品： 

BKE および BTK (サイズによる) BGSハ
ーフシェル

•	 環境性能： 
ハロゲンフリー、カドミウムフリー、

ストレインリリーフボールジ
ョイントターミネーション
コンジットチューブの軸方向
への移動を可能にし、応力
とねじれを軽減します。

27

— 
認証規格

— 
認証規格

—
BSHチューブクランプ内で
使うことで コンジットチュ
ーブに可動の自由さと固定
方法を提供します。

—
コンジットチューブ先端に取
付ることで、先端にあるケー
ブルにストレインリリーフを
提供します。

ロボットおよびマシンオートメーション



—
安全フタ付きの一体型システ
ムサポート

28 PM A®ケーブル保 護ソリューション

•	 堅牢な構造
•	 遊びの少ない密閉型の高品質な軸受
•	 ワイヤーハーネスの回転を可能にします
•	 すべての組み立て位置での高い強度の負

荷に適応
•	 BSHチューブクランプを中央ネジでベア

リングに簡単に取付可能
•	 シリンダピンは、軸受のクランプのねじれ

を防止

•	 材質：黒アルマイト
•	 適合製品： 

BSHチューブクランプ
•	 使用温度範囲：-50 °C ～ +105 °C
•	 環境性能： 

ハロゲンフリー、カドミウムフリ
ー、RoHS REACH 適合

•	 一体型構造
•	 非常に優れた衝撃耐性
•	 一体化されたリブによる最適な軸方向へ

のストレインリリーフ
•	 安全蓋付のため頭上設置に最適
•	 高い保持力
•	 ねじ1つで固定でき迅速な設置が可能
•	 非常に優れた薬品耐性
•	 ファインピッチとコースピッチのコースピ

ッチ両方に対応
•	 PMACLIP - BFHS に適合

•	 材質：高品質の特別配合6ナイロン
•	 適合製品： 

PMAFLEX Pro コンジットチューブ 
PMAFLEX 多層コンジットチューブ 
PMAFLEX コンジットチューブ 
PMA Smart Line コンジットチューブ

•	 環境性能： 
ハロゲンフリー、カドミウムフリ
ー、RoHS REACH 適合

—
DKLK
耐候スイベルベース

—
PMACLIP BFH-0
一体型コンジットホルダ

一体型システムサポート
コンジットチューブの軸方向
への移動を可能にし、応力を
軽減しつつ耐衝撃性能を強化
します。

— 
認証規格

— 
認証規格

—
BSH+BLHチューブクランプ
にケーブルパックサポートの
回転を可能にします
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—
BTR
ストレインリリーフインサート

•	 ワイヤハーネスに自由に動く角度を提供
•	 ボールジョイントは、追加の柔軟性があ

り、コンジットチューブの機械的応力を軽
減

•	 TRストレインリリーフインサートとともに
使用して、軸方向へのコンジットの動きを
固定

•	 簡単に取付、交換可能
•	 PMAコンジットチューブの配策用BSHク

ランプに使用可能

•	 材質：高品質の特別配合6ナイロン
•	 適合製品： 

BSH チューブクランプ, BKSグロメット, 
PMAFLEX Pro コンジットチューブ 
PMAFLEX 多層コンジットチューブ 
PMAFLEX コンジットチューブ

•	 環境性能： 
ハロゲンフリー、カドミウムフリ
ー、RoHS REACH 適合

ストレインリリーフインサ
ート
コンジットチューブの軸方向へ
の動きをブロックし、応力とね
じれを軽減することができます

— 
認証規格

— 
認証規格

— 
認証規格

— 
BTKボールジョイントスリー
ブの軸方向の動きに対しコ
ンジットを固定使用しま
す。コンジットの回転は可
能です。

ロボットおよびマシンオートメーション
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—
追加情報
WEBサイトへお越しください

PM A®ケーブル保 護ソリューション

•	 データシート
•	 オートメーション製品リーフレット
•	 CAD
•	 PMA完全製品カタログ
•	 動画

最新の製品ラインアップなどについては、ABB.comのPMAのWEBページをご
覧ください。WEBページでは、次のような必要な情報・ドキュメントをすべて
簡単に入手できます。一部日本語化されています。

—
INDUSTRY BROCHURE

PMA® Cable Protection solutions 
 Robotics and automation industry

T
D

S
 -

 X
R

90
 -

 1
60

8
0

-0
7

1

—
TECHNICAL DATA SHEET

PMAFLEX Multilayer - XR90 - Corrugated Conduit
Very flexible, medium-duty

Highly flexible conduit with a unique wear 
indication function. Especially suitable for 
applications with a pullback system 

Applications:
• For dynamically moving conduit systems in robotics and 

automation industry

Features & Benefits:
• With wear indication function
• High resistance to continuous bending
• No abrupt conduit failure due to high tear propagation 

resistance
• High abrasion resistance
• High resistance to torsion and elongation
• Suitable for applications with a pullback system
• Long service life

Materials:
• Outer, intermediate and inner layer made from High-grade, 

specially formulated polyamide 12

Compatible with:
• PMA Automation Products
• PMAFIX Pro, PMAFIX fittings 
• PMAGRIP flange
• PMA accessories

Temperature range:
• –40°C ... +95°C continuous, +150°C short-term

Weathering resistance:
• Very good UV resistance and weathering characteristics

Colour:
• Outer layer: black (protection layer) abrasion and UV resistant
• Intermediate layer: yellow (warning layer)
• Inner layer: red (wear limit reached) conduit should be replaced

Chemical properties:
• Please refer to www.pma.ch  

(Technical Information / Chemical Resistance)

Environmental properties:
• Free from halogens and cadmium
• RoHS and REACH compliant

XR90-Index
min. max.

Ductility

Fatigue reversed bending

Compression resistance

Low temperature performance

Weathering resistance

詳細情報
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— 
世界中で50万台以上のロボットが設
置されているABBは、産業用ロボッ
トの分野をリードし、顧客の生産性
と安全性の要件を満たしています。
加えて、ABBのインストール製品の
範囲には、ロボット用の個々の装置
コンポーネントが含まれます。ABB
ケーブル保護システムは、全体的な
品質と信頼性の確保に役立ちます。

ロボットおよびマシンオートメーション
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PMA Cobokit： 
1つのデザインですべてを着飾ることができま
す。コボットアームに沿って簡単に設置でき、柔
軟に配置できます。フレキシブルなホルダーベ
ースは、市場で最も広く使用されているコボッ
トとの互換性を保証します。

—
PMA®CobotProtect™ Cobokit(コボキット)
協働ロボット用ケーブル保護ソリューション

BCCH協働ロボット用コンジットホルダ
円筒形および楕円形などの様々な協働
ロボット(Cobot)アームに沿って、PMA
コンジットチューブを固定するための、
取付および交換が容易なホルダです

TY-RAP®
高性能結束バンド オプションのTy-Rapを
使うことで、BCCHコンジットホルダを確
実に固定しBCSRストレインリリーフリング
にケーブルを取り付けることができます。

詳細情報

—
日本語WEBサイト
Cobokitの特長や各種資
料、動画などを紹介してい
ます。
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XTPC 多層コルゲートチューブ
耐摩耗性を有し、摩耗状況を表示
する機能を備えたロボット用と向
けの多層フレキシブルコンジットチ
ューブです。柔軟性が優れるため、
曲げ半径も小さくなっています

BCSR協働ロボット用ストレイン
リリーフリング
協働ロボットのケーブルおよびチュ
ーブの引っ張り強度を高め、応力を
緩和するリングです。

協働ロボット (コボット) 用のPMA® CobotProtect™
ケーブル保護ソリューション
人間と一緒に直接かつ継続的に安全に作業できるよう
に設計されており、設置と使用が非常に簡単で、ロボッ
トの設置後後付けすることも可能です。XTPC多層コン
ジットチューブ、BCCHコンジットホルダ、およびBCSR
ストレインリリーフリングを含む完全なキットとして事
前に設計されています。それぞれの製品は、柔軟性に
優れ、マジックテープ (付属) とTy-Rap ®ケーブルタイ(
オプション) で固定でき、市場で最も広く使用されてい
る協働ロボットとの互換性を保証します。

ロボットおよびマシンオートメーション
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PMA CobotProtect™CobotKit(コボキット)

CoboKitはXTPC多層コンジットチューブ、BCCHコン
ジットホルダ、およびBCSRストレインリリーフリングを
含む完全なキットとして事前に設計されています。それ
ぞれの製品は、柔軟性に優れ、マジックテープ (付属) 
とTy-Rap ®ケーブルタイ (オプション) で固定でき、市
場で最も広く使用されている協働ロボットとの互換性
を保証します。

構成部品：

•	 3メートルのXPTC多層コルゲートチューブ
•	 マジックテープ付きBCCHコンジットホルダx2個
•	 BCSRストレインリリーフリングx1個
•	 取付用BFH-0x1個

—
PMA® CobotProtect™
協働ロボット用ケーブル
保護キット

すべての協働ロボットですぐに使用できる 
完全なケーブル保護パッケージ製品
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SEE MORE

— 
日本語WEBサイト
Cobokitの特長や各種資料、
動画などを紹介しています。

BCCH協働ロボット用コンジットホルダ
PMAコンジットを協働ロボットアームに沿って固定
するためのホルダです。
円筒形および楕円形などの様々な協働ロボット(Co-
bot)アームに沿って、PMAコンジットチューブを固定す
るための、取付および交換が容易なPMAコンジットホ
ルダです。取り付けベースが回転するスイベルベースを
採用した柔軟な設計により、最も広く使用されている
協働ロボット(Cobot)製造業者のモデルとの互換性が
あります。固定方法はマジックテープ®および/またはケ
ーブルタイで固定します。BFH-0クリップは360°回転
するため、ワイヤーハーネスに柔軟性を与え、協働ロボ
ット(Cobot)の動きによって生じる機械的ストレスを軽
減します。FH-クリップのチルト角は全方向に10°です。

BCSR協働ロボット用ストレインリリーフリング協働ロ
ボットのケーブルおよびチューブの引っ張り強度を高
め、応力を緩和するリング
協働ロボットのケーブルおよびチューブをコンジットチ
ューブの先端に個別に取り付けるためのリングです。取
付および交換は用意で、ケーブルおよびチューブは結束
バンドを使用して固定します。コンジットチューブの軸
を中心に自由に回転させて使用することも、BFH-0ク
リップを使用してロックモードで使用することもできま
す。

取付および交換は簡単に行うことができます。
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© Copyright 2023 ABB. All rights reserved. 
Specifications subject to change without notice.

—
ABB株式会社
エレクトリフィケーション事業本部
〒141-6022
東京都品川区大崎２－１－１
ThinkPark Tower 22F
Tel: 03-4523-6600
Fax: 03-4523-6690
Email : contact.center@jp.abb.com

関西支店
〒651-0086
兵庫県神戸市中央区磯上通8-3-5
明治安田生命神戸ビル11 F
Tel: 078-242-1756
FAX:078-242-1669

日本語WEBサイトはこちら

https://new.abb.com/low-voltage/ja/prod-
ucts/conduit-fittings/pma/products/
all-products/pma-automation/cobot-kit

— 
当社は、事前通知なしに、本書の技術情報
または内容を変更する権利を留保します。
本書に誤りまたは欠落があった場合、当社は
いかなる責任も負いません。
当社は、本書および本書に含まれる内容のす
べての権利を保持しています。
ABBの書面による事前同意なしに、内容の全
部または一部を複製、第三者へ開示、または
使用することを禁止します


