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TwinLine

De nieuwe generatie verdeelsystemen

®

- Stof- en waterdichte oplossing
- Eenvoudige montage en installatie
» Bijbehorend montagesysteem
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4 TWINLINE

TwinLine
De nieuwe generatie verdeelsystemen

Universele bevestiging

Met TwinLine wordt samenbouwen weer prettig.
Welke bouwcombinatie u ook kiest, montageplaat
en/of CombiLine-M modulen in combinatie met
EDF- of WR-montageprofielen, wandkast of
vloerstaand. De bevestiging is uniform. Verder is
het mogelijk om de montageplaat in stappen van
12,5 mm in diepte te verstellen.

Optimale vluchtweg en maximale toegang

Met een standaard openingshoek van 180 graden
creéren we op de eerste plaats een optimale
vluchtweg bij calamiteiten, verder scoort
TwinLine in termen van toegankelijkheid. De deur
heeft een buitenliggend scharnierpunt, zodat er
maximale toegang is voor service en onderhoud
aan de verdeelinrichting.

Eénvoudige uitbreiding voor alle kasten

Aan de ruime kant ben je letterlijk met TwinLine.
Grote flensopeningen en uitstootpoorten geven
veel comfort. De royale doorvoer van stroomrails
bij kast —kast koppeling is hiervan een bewijs.

Sokkel i.c.m. veiligtransport

Te vinden onder de TwinLine vloerstaande kasten.
De nieuwe sokkel voldoet aan de eisen die in de
praktijk gesteld worden. Verder is de sokkel in
hoge mate montage vriendelijk. De sokkel bestaat
uit vier delen; voorgemonteerde hoek-en
zijpanelen en de voor en achterzijde.

Klik de wereld van ABB op je scherm

Nieuwe tijden vragen om nieuwe oplossingen,
met de komst van TwinLine kastsystemen is
het tijd rijp om een omslag te maken naar
internationale samenwerking. PDC-NL behoud
overigens de voor u bekende functionaliteiten
van Epsilon.
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DE NIEUWE GENERATIE VERDEELSYSTEMEN

Het systeem TwinLine is een —in volle betekenis
van het woord - compleet assortiment: twee
beschermingsklassen, drie kastdieptes en een
hoge beschermingsgraad IP55.

Het onderliggende principe bij de nieuwe wand-,
en vloerstaande kasten voor de energieverdeler
is uniformiteit zowel bij de hoge beschermings-
graad en montagevriendelijkheid als bij het
aanbod dat aan alle praktische vereisten
tegemoet komt.

Uw voordeel: een grote keuze, een hoog
standaardniveau en snelle en eenvoudige opbouw
van montagevelden. Het vereenvoudigde aanbod
aan accessoires garandeert u de hoogst mogelijke
flexibiliteit bij een kleine voorraadbehoefte.

U zoekt een moderne, gebruikersvriendelijke en
toekomst - gerichte kast als energieverdeler?
Dan vindt u in TwinLine ongetwijfeld uw gading.

De nieuwe wand -, en vloerstaande kasten
worden geleverd met een ingebouwde systeem-
intelligentie. In combinatie met CombilLine-M
modulen biedt TwinLine u immers onbegrensde
mogelijkheden bij de kastopbouw.

De productvoordelen

- Innovatieve flenstechniek

- Significant meer oppervlakte voor leidinginvoer

- Alle flensplaten passen op alle flensopeningen
en uitslagpoorten binnen het kastsysteem
TwinLine

- Uniforme bevestiging voor kastopbouw

« Perfecte combinatie met CombiLine-M modulen

« Optimale vluchtweg en een maximale toegang
met de 180 graden deuropeningshoek

- Alle kasten kunnen eenvoudig naast en boven
elkaar gekoppeld worden

» Vereenvoudigd aanbod van accessoires

« Snel en overzichtelijk calculeren met PDC-NL

Met het systeem TwinLine zorgt ABB
opnieuw voor een mijlpaal in de moderne
energieverdeling. TwinLine is getest
volgens de normen IEC 61439 en

DIN EN 61439, deel 1 en 2.



TWINLINE

TwinLine
Het complete kastsysteem in alle maten

- Eén systeem

- Twee beschermingsklassen

- Drie kastdiepten

» Onbegrensde mogelijkheden

: \ .-‘ L Ly .“-{. t TwinLine-W
A T
- U ) » Y } /‘ TN b TwinLine-L diepte 350 mm
\ \ 1 N
\ 3 M | \"' .‘ ¥ | diepte 275 mm
1
v
\ \\\‘\‘ 5 TwinLine-G I
‘ diepte 225 mm —

Kastserie TwinLine-G TwinLine-L TwinLine-W
Beschermingsgraad L <+ L
Beschermingsklasse IP55 IP55 IP55
Diepte* 225 275 350
Breedte* 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 1550
Hoogte* RE4 650 .

RE5 800 °

RE6 950 °

RE7 1100 e

RE 8 1250 e

RE9 1400 e

RE12 1850 e

* Maatvoering in mm



HET COMPLETE KASTSYSTEEM IN ALLE MATEN 7

TwinLine-W
diepte 350 mm

O
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TwinLine-L
diepte 275 mm

TwinLine-G
diepte 225 mm

Kastserie TwinLine-G TwinLine-L TwinLine-W
Beschermingsgraad ] 5] =]
Beschermingsklasse IP55 IP55 IP55
Diepte* 225 275 350
Breedte* 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 300 550 800 1050 1300 1550
Hoogte* RE4 650 . . ° . . ° ° . . ° ° ° ° ° °
RE5 800 . . ° . . ° . . . ° . . ° . .
RE6 950 . . ° . . . . . . ° . . ° . .
RE7 1100 e . . . . . . . . . . . . . .
RE8 1250 e . . . . . . . . . . . . . .
RE9 1400 e . . . . ° . . . . . . . . .
RE12 1850 e . . . . . . . . . . . . . . .

* Maatvoering in mm
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TwinLine
De voordelen in één overzicht




DE VOORDELEN IN EEN OVERZICHT

180°

Flensopeningen met meer oppervilakte
voor kabelinvoer

Universele bevestiging, ongeacht uw keuze

Sokkel concept voor wand-, en
vloerstaande kasten.
Eénvoudige montage van de sokkel

Optimale vluchtweg en maximale toegang
met de 180 graden deuropeningshoek
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TwinLine
Innovatieve kabelinvoer

Met TwinLine zit er voor u letterlijk meer in. De nieuwe kabelinvoer is tot
wel 84 procent effectiever in bruikebare ruimte, zo hebben alle flensplaten
een constant hoge beschermingsgraad van IP55. Ook in het gebruik geeft
het comfort, de twee-componenten flensplaten zijn namelijk zonder
gereedschap te monteren dankzij de handige snap-in techniek.

Highlights

- Flensplaten voldoen aan de hoge
beschermingsgraad IP55

- Tot 84% meer effectieve oppperviakte
voor kabelinvoer

- Passend op alle flensopeningen binnen

de TwinLine range

Breed assortiment aan flensplaten

Membraanflensplaat
- Flensplaat in twee-komponenten met
geintegreerde afdichting. Materiaal: kunststof
- Monteren zonder gereedschap
» Optimale kabelinvoer door de combinatie
van harde en zacht elementen
- Fixeren en centreren van de kabels




INNOVATIEVE KABELINVOER
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Flensplaat voor metrische wartels

« Flensplaat in twee-komponenten met
geintergreerde afdichting. Materiaal: kunststof

- Monteren zonder gereedschap

- In twee verschillende uitvoeringen leverbaar

Flensplaat voorzien van kabeltule

» Flensplaat in twee—-komponenten met
geintergreerde afdichting. Materiaal: kunststof

- Monteren zonder gereedschap

- Leverbaar met twee of drie kabeltule

Flensplaat gesloten

» Flensplaat in twee —-komponenten met
geintergreerde afdichting. Materiaal: kunststof

- Monteren zonder gereedschap

- Te gebruiken als afdichting of te bewerken voor
het monteren van de wartels, kabelinvoertule

Flensplaat gesloten

- Met omliggende geschuimde afdichting
Materiaal: plaatstaal 2 mm

- Blijvend contact met de aardleiding door middel
van de bevestiging

- Te gebruiken als afdichting of te bewerken voor
het monteren van de wartels, kabelinvoertule
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TwinLine
Universele bevestiging

Met TwinLine wordt samenbouwen weer prettig. Welke bouwcombinatie u
ook kiest, montageplaat en/of CombilLine-M modulen in combinatie met
EDF- of WR-montageprofielen, wandkast of vloerstaand. De bevestiging is
uniform. Verder is het mogelijk om de montageplaat in stappen van 12,5 mm
in diepte te verstellen.

- Tijdbesparende inbouw door uniforme
bevestiging van montageplaten, EDF- en
WR-montageprofielen

Snelle montage van montageplaten, en
WR-montageprofielen met behulp van
de vergrendelingstift

Een flexibele montage van EDF-montage-
profielen met behulp van EDF-adapter
Combinaties zijn mogelijk met EDF- end
WRmontageprofielen in een wandkast
Montagerail is in diepte verstelbaar met
stappenvan 12,5 mm

Kastopbouw met montageplaat, WR-montageprofielen en EDF- montageprofielen

Y
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UNIVERSELE BEVESTIGING

Bevestigen van
EDF-montageprofiel

Bevestigen van
WR-montageprofiel

Bevestigen van een
montageplaat

13



14 TWINLINE

TwinLine
Optimale vluchtweg en maximale toegang

Met een standaard openingshoek van 180 graden creéren we op de eerste plaats
een optimale vluchtweg bij calamiteiten, verder scoort TwinLine in termen van
toegankelijkheid. De deur heeft een buitenliggend scharnierpunt, zodat er
maximale toegang is voor service en onderhoud aan de verdeelinrichting.

Highlights

- De deuropeningshoek van de deur bedraagt bij
afzonderlijke en bij gekoppelde kasten 180
graden

- Hetinnovatieve grendelsysteem is eenvoudig te
monteren en maakt een eenvoudige ombouw
van de deuraanslag mogelijk

« Een duidelijk korte montagetijd

De hoge beschermingsgraad IP55 dankzij de

rondom ingeschuimde deur

Bijkomende verstevigingen in de deur(en) met

het oog op een grotere stabiliteit voor het

inbouwen van componenten




EENVOUDIGE UITBREIDING

TwinLine
Eénvoudige uitbreiding

Aan de ruime kant ben je letterlijk met TwinLine. Grote flensopeningen en
uitstootpoorten geven veel comfort. De royale doorvoer van stroomrails
bij kast — kast koppeling is hiervan een bewijs.

Highlights

« Eenvoudige kast koppeling mogelijk met
combinaties van naast-, als boven elkaar

« Doorvoeren van stroomrailen bij kast — kast
verbindingen is onder- en bovenin de kast mogelijk

- IP55 verbindingset alsook isolatieramen zijn als
accessoires beschikbaar

)
)

Royale doorvoer van stroomrails
bij kast — kast koppeling

15
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TwinLine
Sokkel 1.c.m. veilig transport

Te vinden onder de TwinLine vloerstaande kasten. De nieuwe sokkel voldoet aan
de eisen die in de praktijk gesteld worden. Verder is de sokkel in hoge mate
montage vriendelijk. De sokkel bestaat uit vier delen; voorgemonteerde hoek-
en zijpanelen en de voor en achterzijde.

Sokkel van 50 en 100 mm

Innovatieve kastsokkel montage vriendelijk
Snelle montage vanuit de binnenzijde van
de kast

Stapelen van sokkels is mogelijk tot een
maximum van 3 sokkels

De verschillende hoogte’s van 50 en 100 mm
zijn combineerbaar

Sokkel 100 mm hoog

- Een optimale kabeldoorvoer dankzij de
uitslagpoorten

- Eenvoudig te monteren kabelopvangprofiel

- Snelle bevestiging van een kabelgoot mogelijk




SOKKEL MET MEERWAARDE

TwinLine
Sokkel met meerwaarde

Sokkel met kabelopvangprofiel

Sokkel met kabelgoot

17
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TwinLine
Eenvoudig calculeren met PDC-NL

Klik de wereld van ABB op je scherm met PDC-NL
PDC-NL wordt de succesvolle opvolger van het
inmiddels vertrouwde calculatieprograma
Epsilon. Sinds 1998 is Epsilon de naam voor het
calculatieprogramma waarmee energieverdeler
van ABB getekend en berekend worden.

Maar nieuwe tijden vragen om nieuwe
oplossingen, met de komst van TwinLine
kastsystemen is het tijd rijp om een omslag
te maken naar internationale samenwerking.
PDC-NL behoud overigens de voor u bekende
functionaliteiten van Epsilon.

Op www.abb.nl vindt u de nieuwste versie van
PDC-NL voor een professionele calculatie van
onder andere de nieuwe TwinLine kasten-range
in combinatie met CombiLine-M modulen en
componenten van ABB.

Kortom; met PDC-NL klik je de wereld van ABB
op je scherm.

Hoofd-,en onderverdelers

PDC-NL maakt het mogelijk laagspannings
verdeelsystemen (hoofd-, en onderverdelers)
van ABB te tekenen en berekenen.

ABB inbouw componenten
In PDC-NL wordt uitsluitend met ABB
componenten gewerkt.

Materiaal- en bestellijsten
Opstellingtekeningen, materiaallijsten,
bestellijsten projectoverzicht worden
gegenereerd met PDC-NL.

Warmte- berekeningen
PDC-NL maakt het mogelijk om een warmte
berekening te maken van uw verdeelkast.

Montage instruckties CombiLine-M modulen
Bouwhandleiding met aanvullende informatie
van CombiLine-M modulen. Tijdens het calculeren
uw oplossing verifiéren.

Opstellingstekening exporteren
naar DXF formaat
Het formaat DXF is in AutoCad te openen.

Deep link naar www.abb.nl/connect
Actuele productinformatie ophalen van
de ABB side.



EENVOUDIG CALCULEREN MET PDC-NL

« | software

VERSION

3.7.25.0000-10-6-2021
D O C el

VERSION

P D C 4.50.0096-9-12-2022

VERSION

C T 86.6.0001-26-5-2021
A stal

VERSION

E DS 18.1.20748-10-12-2018

Power and productivity
for a better world"™

- _—

Voor het downloaden van de software
en/of aanvullende informatie:

Of=xi0
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TwinLine Wandkasten




TWINLINE WANDKASTEN

TwinLine Wandkasten
Technische gegevens en producteigenschappen

21

Technische gegevens voor TwinLine-G, -L en -W

Normen/voorschriften

Beschermingsklasse

Beschermingsgraad

Slagvastheid

Omgeving / Plaatsing

DIN EN 61439-1/-2, DIN VDE 0660-600*!
1, geaard

11, dubbel geisoleerd

Met deur IP55

Zonder deur IP30, opgebouwd als energieverdeler in combinatie met CombiLine-M modulen
IK 10 Behuizing

IK 08 Uitslagpoorten flensplaten
Binnenopstelling
Omgevingstemperatuur max. + 40 °C
Omgevingstemperatuur min. -5 °C
Bedrijfstemperatuur max. + 55 °C
Opslagtemperatuur max. + 55 °C

Opslagtemperatuur min. - 40 °C

Producteigenschappen TwinLine-G, -L en -W

Behuizing en deuren

Bouwvarianten*

Leveringsvorm

Accessoires

Behuizing 1 mm plaatstaal, deur(en) 1,5 mm plaatstaal. Voorzien van poedercoating, kleur RAL7035
Flensplaat openingen aan de bovenzijde open, onder- en zijkanten zijn voorzien van uitslagpoorten
Deuropeningshoek 180 graden

Kasten vanaf 4-veldbreedtes zijn voorzien van dubbele deuren

Deuren met espangolet sluiting

Standaard kastsluiting dubbelbaard 3 mm

Voorbereid op het inbouwen van CombiLine-M modulen i.c.m. EDF-montageprofielen

Voorbereid op het inbouwen van montageplaten en CombiLine-M modulen i.c.m. WR-montageprofielen
Hierbij dient men de EDF-adapter te verwijderen

Kast is voorzien van blinddeur

Inclusief ophangbeugels

Inclusief montagerail, montageprofielhouders links en rechts

Vanaf 4-veldbreedtes wordt er een extra set meegeleverd

Afschermset bij dubbel geisoleerde kastuitvoering is bij de levering inbegrepen

Afschermset bij geaarde kastuitvoering is niet bij de levering inbegrepen

Flensplaten dient men separaat te bestellen

Afschermset bij geaarde uitvoering dient men separaat te bestellen

* Gedetailleerde beschrijving zie pagina 22 en 23.

*1 De toelaatbare temperatuurstijging voor schakel- en verdeelinrichtingen boven de 630 A nominaalstroom moet worden gedetecteerd volgens

paragraaf 10.10.4.2. IEC614391/2.

Voor de vereiste waarde van de maximale warmte dissipatie van de kast verwijzen wij u naar de tabellen van 47.

Boven een nominaalstroom van 630 A verwijzen naar de toepassing van paragraaf 10.10.4.3 (IEC 60890).



22 TWINLINE

TwinLine Wandkasten
Bouwvarianten <

TG306G | |

/l

Inbouwen van een montageplaat
Besturingen gebouwd op een montageplaat.

Hierbij dient de EDF-adapter verwijdert te worden.

Afschermset
separaat bestellen

Inbouw met EDF-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd met CombiLine-M
moduleni.c.m. EDF-montageprofielen.

Afschermset
separaat bestellen

Inbouw met WR-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd met CombiLine-M
moduleni.c.m. WR-montageprofielen. Hierbij
dient de EDF-adapter verwijdert te worden.



TWINLINE WANDKASTEN

TwinLine Wandkasten
Bouwvarianten &

TG306S

-

Afschermset
bij de levering
inbegrepen

\

Afschermset
bij de levering
inbegrepen

Inbouw met EDF-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd met CombiLine-M
moduleni.c.m. EDF-montageprofielen.

Inbouw met WR-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd met CombiLine-M
modulen i.c.m. WR- montageprofielen. Hierbij
de EDF-adapter verwijderen.

23
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TWINLINE

TwinLine-G Wandkast, kastdiepte 225 mm

Lege kast voor binnenopstelling &

Bij de levering inbegrepen

- Wandbevestigingsbeugels

- Montageprofiel met montageprofielhouders rechts links,
vanaf 4-veldbreedtes extra exemplaar inbegrepen

- Bevestingsmateriaal voor EDF-montageprofielen
t.b.v. opbouw met CombiLine-M modulen

- Bevestingsmateriaal voor EDF-montageprofielen t.b.v. opbouw
met CombiLine-M modulen, hierbij de EDF-adapter verwijderen

Als accessoires bestellen
« Flensplaten

TG306S « Afschermset bij inbouwen van CombiLine-M modulen

Hoogte Breedte Buitenmaat Wandkast met blinddeur IP55

RE BH VB PLE HxBinmm Type Artikelnummer

4 0 1 48 650 x 300 TG104G 2CPX010000R9999
2 96 650 x 550 TG204G 2CPX010001R9999
3 144 650 x 800 TG304G 2CPX010002R9999
4 192 650 x 1050 TG404G 2CPX010003R9999
5 240 650x 1300 TG504G 2CPX010004R9999

5 1 1 60 800 x 300 TG105G 2CPX010005R9999
2 120 800 x 550 TG205G 2CPX010006R9999
3 180 800 x 800 TG305G 2CPX010007R9999
4 240 800 x 1050 TG405G 2CPX010008R9999
5 300 800x 1300 TG505G 2CPX010009R9999

6 2 1 72 950 x 300 TG106G 2CPX010010R9999
2 144 950 x 550 TG206G 2CPX010011R9999
3 216 950 x 800 TG306G 2CPX010012R9999
4 288 950x 1050 TG406G 2CPX010013R9999
5 360 950 x 1300 TG506G 2CPX010014R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TG107G 2CPX010015R9999
2 168 1100 x 550 TG207G 2CPX010016R9999
3 252 1100 x 800 TG307G 2CPX010017R9999
4 336 1100 x 1050 TG407G 2CPX010018R9999
5 420 1100 x 1300 TG507G 2CPX010019R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TG108G 2CPX010020R9999
2 192 1250x 550 TG208G 2CPX010021R9999
3 288 1250 x 800 TG308G 2CPX010022R9999
4 384 1250 x 1050 TG408G 2CPX010023R9999
5 480 1250x 1300 TG508G 2CPX010024R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TG109G 2CPX010025R9999
2 216 1400 x 550 TG209G 2CPX010026R9999
3 324 1400 x 800 TG309G 2CPX010027R9999
4 432 1400 x 1050 TG409G 2CPX010028R9999
5 540 1400x 1300 TG509G 2CPX010029R9999




TWINLINE WANDKASTEN

TwinLine-G Wandkast, kastdiepte 225 mm
Lege kast voor binnenopstelling &

Bij de levering inbegrepen

Wandbevestigingsbeugels

Afschermset

Montageprofiel met montageprofielhouders rechts links,
vanaf 4-veldbreedtes extra exemplaar inbegrepen
Bevestingsmateriaal voor EDF-montageprofielen

| t.b.v. opbouw met CombiLine-M modulen

Bevestingsmateriaal voor WR-montageprofielen t.b.v. opbouw
met CombiLine-M modulen, hierbij EDF-adapter verwijderen

Als accessoires bestellen

TG306S » Flensplaten

Hoogte Breedte Buitenmaat Wandkast met blinddeur IP55

RE BH VB PLE HxBinmm Type Artikelnummer

4 0 1 48 650 x 300 TG104S 2CPX010035R9999
2 96 650 x 550 TG204S 2CPX010036R9999
3 144 650 x 800 TG304S 2CPX010037R9999
4 192 650 x 1050 TG404S 2CPX010038R9999
5 240 650x 1300 TG504S 2CPX010039R9999

5 1 1 60 800 x 300 TG105S 2CPX010040R9999
2 120 800 x 550 TG205S 2CPX010041R9999
3 180 800 x 800 TG305S 2CPX010042R9999
4 240 800 x 1050 TG405S 2CPX010043R9999
5 300 800x 1300 TG505S 2CPX010044R9999

6 2 1 72 950 x 300 TG106S 2CPX010045R9999
2 144 950 x 550 TG206S 2CPX010046R9999
3 216 950 x 800 TG306S 2CPX010047R9999
4 288 950x 1050 TG406S 2CPX010048R9999
5 360 950 x 1300 TG506S 2CPX010049R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TG107S 2CPX010050R9999
2 168 1100 x 550 TG207S 2CPX010051R9999
3 252 1100 x 800 TG307S 2CPX010052R9999
4 336 1100 x 1050 TG407s 2CPX010053R9999
5 420 1100 x 1300 TG507S 2CPX010054R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TG108S 2CPX010055R9999
2 192 1250x 550 TG208S 2CPX010056R9999
3 288 1250 x 800 TG308S 2CPX010057R9999
4 384 1250 x 1050 TG408S 2CPX010058R9999
5 480 1250x 1300 TG508S 2CPX010059R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TG109S 2CPX010060R9999
2 216 1400 x 550 TG209S 2CPX010061R9999
3 324 1400 x 800 TG309S 2CPX010062R9999
4 432 1400 x 1050 TG409S 2CPX010063R9999
5 540 1400x 1300 TG509S 2CPX010064R9999
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TWINLINE

TwinLine-L Wandkast, kastdiepte 275 mm

Lege kast voor binnenopstelling &

Bij de levering inbegrepen

- Wandbevestigingsbeugels

- Montageprofiel met montageprofielhouders rechts links,
vanaf 4-veldbreedtes extra exemplaar inbegrepen

- Bevestingsmateriaal voor EDF-montageprofielen
t.b.v. opbouw met CombiLine-M modulen

- Bevestingsmateriaal voor WR-montageprofielen t.b.v. opbouw
met CombiLine-M modulen, hierbij EDF-adapter verwijderen

Als accessoires bestellen
« Flensplaten

TL306G « Afschermset bij inbouwen van CombiLine-M modulen

Hoogte Breedte Buitenmaat Wandkast met blinddeur IP55

RE BH VB PLE HxBinmm Type Artikelnummer

4 0 1 48 650 x 300 TL104G 2CPX010070R9999
2 96 650 x 550 TL204G 2CPX010071R9999
3 144 650 x 800 TL304G 2CPX010072R9999
4 192 650 x 1050 TL404G 2CPX010073R9999
5 240 650x 1300 TL504G 2CPX010074R9999

5 1 1 60 800 x 300 TL105G 2CPX010075R9999
2 120 800 x 550 TL205G 2CPX010076R9999
3 180 800 x 800 TL305G 2CPX010077R9999
4 240 800 x 1050 TL405G 2CPX010078R9999
5 300 800x 1300 TL505G 2CPX010079R9999

6 2 1 72 950 x 300 TL106G 2CPX010080R9999
2 144 950 x 550 TL206G 2CPX010081R9999
3 216 950 x 800 TL306G 2CPX010082R9999
4 288 950x 1050 TL406G 2CPX010083R9999
5 360 950 x 1300 TL506G 2CPX010084R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TL107G 2CPX010085R9999
2 168 1100 x 550 TL207G 2CPX010086R9999
3 252 1100 x 800 TL307G 2CPX010087R9999
4 336 1100 x 1050 TL407G 2CPX010088R9999
5 420 1100 x 1300 TL507G 2CPX010089R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TL108G 2CPX010090R9999
2 192 1250x 550 TL208G 2CPX010091R9999
3 288 1250 x 800 TL308G 2CPX010092R9999
4 384 1250 x 1050 TL408G 2CPX010093R9999
5 480 1250x 1300 TL508G 2CPX010094R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TL109G 2CPX010095R9999
2 216 1400 x 550 TL209G 2CPX010096R9999
3 324 1400 x 800 TL309G 2CPX010097R9999
4 432 1400 x 1050 TL409G 2CPX010098R9999
5 540 1400x 1300 TL509G 2CPX010099R9999




TWINLINE WANDKASTEN

TwinLine-L Wandkast, kastdiepte 275 mm
Lege kast voor binnenopstelling &

Bij de levering inbegrepen

Wandbevestigingsbeugels

Afschermset

Montageprofiel met montageprofielhouders rechts links,
vanaf 4-veldbreedtes extra exemplaar inbegrepen
Bevestingsmateriaal voor EDF-montageprofielen

t.b.v. opbouw met CombiLine-M modulen

Bevestingsmateriaal voor WR-montageprofielen t.b.v. opbouw
met CombiLine-M modulen, hierbij EDF-adapter verwijderen

Als accessoires bestellen

TL306S « Flensplaten

Hoogte Breedte Buitenmaat Wandkast met blinddeur IP55

RE BH VB PLE HxBinmm Type Artikelnummer

4 0 1 48 650 x 300 TL104S 2CPX010105R9999
2 96 650 x 550 TL204S 2CPX010106R9999
3 144 650 x 800 TL304S 2CPX010107R9999
4 192 650 x 1050 TL404S 2CPX010108R9999
5 240 650 x 1300 TL504S 2CPX010109R9999

5 1 1 60 800 x 300 TL105S 2CPX010110R9999
2 120 800 x 550 TL205S 2CPX010111R9999
3 180 800 x 800 TL305S 2CPX010112R9999
4 240 800 x 1050 TL405S 2CPX010113R9999
5 300 800 x 1300 TL505S 2CPX010114R9999

6 2 1 72 950 x 300 TL106S 2CPX010115R9999
2 144 950 x 550 TL206S 2CPX010116R9999
3 216 950 x 800 TL306S 2CPX010117R9999
4 288 950 x 1050 TL406S 2CPX010118R9999
5 360 950 x 1300 TL506S 2CPX010119R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TL107S 2CPX010120R9999
2 168 1100 x 550 TL207S 2CPX010121R9999
3 252 1100 x 800 TL307S 2CPX010122R9999
4 336 1100 x 1050 TL4O7S 2CPX010123R9999
5 420 1100 x 1300 TL507S 2CPX010124R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TL108S 2CPX010125R9999
2 192 1250 x 550 TL208S 2CPX010126R9999
3 288 1250 x 800 TL308S 2CPX010127R9999
4 384 1250 x 1050 TL408S 2CPX010128R9999
5 480 1250 x 1300 TL508S 2CPX010129R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TL109S 2CPX010130R9999
2 216 1400 x 550 TL209S 2CPX010131R9999
3 324 1400 x 800 TL309S 2CPX010132R9999
4 432 1400 x 1050 TL409S 2CPX010133R9999
5 540 1400 x 1300 TL509S 2CPX010134R9999
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TWINLINE

TwinLine-W Wandkast, kastdiepte 350 mm

Lege kast voor binnenopstelling &

Bij de levering inbegrepen

- Wandbevestigingsbeugels

- Montageprofiel met montageprofielhouders rechts links,
vanaf 4-veldbreedtes extra exemplaar inbegrepen

- Bevestingsmateriaal voor EDF-montageprofielen
t.b.v. opbouw met CombiLine-M modulen

- Bevestingsmateriaal voor WR-montageprofielen t.b.v. opbouw
met CombiLine-M modulen, hierbij EDF-adapter verwijderen

Als accessoires bestellen
« Flensplaten

TW306G « Afschermset bij inbouwen van CombiLine-M modulen

Hoogte Breedte Buitenmaat Wandkast met blinddeur IP55

RE BH VB PLE HxBinmm Type Artikelnummer

4 0 1 48 650 x 300 TW104G 2CPX010140R9999
2 96 650 x 550 TW204G 2CPX010141R9999
3 144 650 x 800 TW304G 2CPX010142R9999
4 192 650 x 1050 TW404G 2CPX010143R9999
5 240 650x 1300 TW504G 2CPX010144R9999

5 1 1 60 800 x 300 TW105G 2CPX010202R9999
2 120 800 x 550 TW205G 2CPX010203R9999
3 180 800 x 800 TW305G 2CPX010204R9999
4 240 800 x 1050 TW405G 2CPX010205R9999
5 300 800x 1300 TW505G 2CPX010206R9999

6 2 1 72 950 x 300 TW106G 2CPX010145R9999
2 144 950 x 550 TW206G 2CPX010146R9999
3 216 950 x 800 TW306G 2CPX010147R9999
4 288 950x 1050 TW406G 2CPX010148R9999
5 360 950 x 1300 TW506G 2CPX010149R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TW107G 2CPX010150R9999
2 168 1100 x 550 TW207G 2CPX010151R9999
3 252 1100 x 800 TW307G 2CPX010152R9999
4 336 1100 x 1050 TW407G 2CPX010153R9999
5 420 1100 x 1300 TW507G 2CPX010154R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TW108G 2CPX010155R9999
2 192 1250x 550 TW208G 2CPX010156R9999
3 288 1250 x 800 TW308G 2CPX010157R9999
4 384 1250 x 1050 TW408G 2CPX010158R9999
5 480 1250x 1300 TW508G 2CPX010159R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TW109G 2CPX010160R9999
2 216 1400 x 550 TW209G 2CPX010161R9999
3 324 1400 x 800 TW309G 2CPX010162R9999
4 432 1400 x 1050 TW409G 2CPX010163R9999
5 540 1400x 1300 TW509G 2CPX010164R9999




TWINLINE WANDKASTEN

TwinLine-W Wandkast, kastdiepte 350 mm
Lege kast voor binnenopstelling &

Bij de levering inbegrepen

Wandbevestigingsbeugels

Afschermset

Montageprofiel met montageprofielhouders rechts links,
vanaf 4-veldbreedtes extra exemplaar inbegrepen
Bevestingsmateriaal voor EDF-montageprofielen

t.b.v. opbouw met CombiLine-M modulen

Bevestingsmateriaal voor WR-montageprofielen t.b.v. opbouw
met CombiLine-M modulen, hierbij EDF-adapter verwijderen

Als accessoires bestellen

TW306S « Flensplaten

Hoogte Breedte Buitenmaat Wandkast met blinddeur IP55

RE BH VB PLE HxBinmm Type Artikelnummer

4 0 1 48 650 x 300 TW104S 2CPX010171R9999
2 96 650 x 550 TW204S 2CPX010172R9999
3 144 650 x 800 TW304S 2CPX010173R9999
4 192 650 x 1050 TW404S 2CPX010174R9999
5 240 650 x 1300 TW504S 2CPX010175R9999

5 1 1 60 800 x 300 TW105S 2CPX010207R9999
2 120 800 x 550 TW205S 2CPX010208R9999
3 180 800 x 800 TW305S 2CPX010209R9999
4 240 800 x 1050 TW405S 2CPX010210R9999
5 300 800 x 1300 TW505S 2CPX010211R9999

6 2 1 72 950 x 300 TW106S 2CPX010176R9999
2 144 950 x 550 TW206S 2CPX010177R9999
3 216 950 x 800 TW306S 2CPX010178R9999
4 288 950 x 1050 TW406S 2CPX010179R9999
5 360 950 x 1300 TW506S 2CPX010180R9999

7 3 1 84 1100 x 300 TW107S 2CPX010181R9999
2 168 1100 x 550 TW207S 2CPX010182R9999
3 252 1100 x 800 TW307S 2CPX010183R9999
4 336 1100 x 1050 TW407S 2CPX010184R9999
5 420 1100 x 1300 TW507S 2CPX010185R9999

8 4 1 96 1250 x 300 TW108S 2CPX010186R9999
2 192 1250 x 550 TW208S 2CPX010187R9999
3 288 1250 x 800 TW308S 2CPX010188R9999
4 384 1250 x 1050 TW408S 2CPX010189R9999
5 480 1250 x 1300 TW508S 2CPX010190R9999

9 5 1 108 1400 x 300 TW109S 2CPX010191R9999
2 216 1400 x 550 TW209S 2CPX010192R9999
3 324 1400 x 800 TW309S 2CPX010193R9999
4 432 1400 x 1050 TW409S 2CPX010194R9999
5 540 1400 x 1300 TW509S 2CPX010195R9999
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TWINLINE VLOERSTAAND

TwinLine Vloerstaand
Technische gegevens en producteigenschappen

Technische gegevens voor TwinLine-G, -L en -W

Normen/voorschriften DIN EN 61439-1/-2, DIN VDE 0660-600*!
Beschermingsklasse I, geaard
11, dubbel geisoleerd
Beschermingsgraad Met deur IP55
Zonder deur IP30, opgebouwd als energieverdeler in combinatie met CombiLine-M modulen
Slagvastheid IK 10 Behuizing
IK 08 Uitslagpoorten flensplaten
Omgeving / Plaatsing Binnenopstelling
Omgevingstemperatuur max. + 40 °C
Omgevingstemperatuur min. -5 °C
Bedrijfstemperatuur max. + 55 °C
Opslagtemperatuur max. + 55 °C

Opslagtemperatuur min. - 40 °C

Producteigenschappen TwinLine-G, -L en -W

Behuizing en deuren Behuizing 1 mm plaatstaal, deur(en) 1,5 mm plaatstaal. Voorzien van poedercoating, kleur RAL7035
Flensplaat openingen aan de bovenzijde open, onder-,en zijkanten zijn voorzien van uitslagpoorten
Deuropeningshoek 180 graden
Kasten vanaf 4-veldbreedtes zijn voorzien van dubbele deuren
Deuren met espangolet
Standaard kastsluiting dubbelbaard 3 mm
Bouwvarianten* Voorbereid op het inbouwen van montageplaten en CombiLine-M modulen i.c.m. WR-montageprofielen
Voorbereid op het inbouwen van CombiLine-M modulen i.c.m. EDF-montageprofielen
EDF-adapter en middendraagprofiel dienen separaat besteld worden als accessoires
Leveringsvorm Kast is voorzien van blinddeur
Inclusief wandbevestingbeugels
Inclusief montagerail en montageprofielhouders links en rechts
Vanaf 4-veldbreedtes wordt er een extra set meegeleverd
Afschermset bij geaarde kastuitvoering is niet bij de levering inbegrepen
Afschermset bij dubbel geisoleerde kastuitvoering is bij de levering inbegrepen
Accessoires Flensplaten dient men separaat te bestellen

Afschermset bij geaarde uitvoering dient men separaat te bestellen

* Gedetailleerde beschrijving zie pagina 32 en 33.
*1 De toelaatbare temperatuurstijging voor schakel- en verdeelinrichtingen boven de 630 A nominaalstroom moet worden gedetecteerd volgens paragraaf 10.10.4.2.
IEC614391/2.

Voor de vereiste waarde van de maximale warmte dissipatie van de kast verwijzen wij u naar de tabellen van pagina 47.
Boven een nominaalstroom van 630A verwijzen naar de toepassing van paragraaf 10.10.4.3 (IEC 60890).
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TwinlLine Vloerstaand
Bouwvarianten <

—
—
TW312G !
|
4 p N I
Afschermset
| separaat bestellen )
|
EDF-adapter
| separaat bestellen )
|
. T )
Middendraagprofiel Afschermset
L separaat bestellen ) separaat bestellen
®
|
— — 1
Inbouw van montageplaten Inbouw met EDF-montageprofielen Inbouw met WR-montageprofielen
t.b.v besturingens paneel. Energieverdeler opgebouwd Energieverdeler opgebouwd

met CombilLine-M modulen met Combiline-M modulen
i.c.m. EDF-montageprofielen. i.c.m. WR-montageprofielen.



TWINLINE VLOERSTAAND

TwinlLine Vloerstaand
Bouwvarianten @

Tw312s !

e
Afschermset

| separaat bestellen
I

EDF-adapter

| separaat bestellen
I

p < Afschermset
Middendraagprofiel bij de levering
| separaat bestellen ) inbegrepen

e i

Inbouw met EDF-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd

met CombilLine-M modulen

i.c.m. EDF-montageprofielen.

Inbouw met WR-montageprofielen
Energieverdeler opgebouwd

met Combiline-M modulen

i.c.m. WR-montageprofielen.
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TwinLine Vloerstaand, kastdiepte 225 / 275 / 350 mm
Lege kast voor binnenopstelling &

Bij de levering inbegrepen
- Wandbevestiging
J - Montageprofiel met montageprofielhouders rechts links,
vanaf 4-veldbreedtes extra exemplaar inbegrepen
- Bevestingsmateriaal voor montageplaat of WR-montageprofielen

Als accessoires bestellen

» Flensplaat

- Sokkel

« Afschermset bij inbouwen van CombiLine-M modulen

« Indien CombiLine-M modulen i.c.m. EDF-montageprofiel
EDF-adapter, middendraagprofielen afschermset

TG312G

Hoogte Breedte Buitenmaat Wandkast met blinddeur IP55

RE BH VB PLE HxBinmm Type Artikelnummer

TwinLine-G, kastdiepte 225 mm

12 8 1 144 1850 x 300 TG112G 2CPX010030R9999
2 288 1850 x 550 TG212G 2CPX010031R9999
3 432 1850 x 800 TG312G 2CPX010032R9999
4 576 1850 x 1050 TG412G 2CPX010033R9999
5 720 1850 x 1300 TG512G 2CPX010034R9999

TwinLine-L, kastdiepte 275 mm

12 8 1 144 1850 x 300 TL112G 2CPX010100R9999
2 288 1850 x 550 TL212G 2CPX010101R9999
3 432 1850 x 800 TL312G 2CPX010102R9999
4 576 1850 x 1050 TL412G 2CPX010103R9999
5 720 1850 x 1300 TL512G 2CPX010104R9999

TwinLine-W, kastdiepte 350 mm

12 8 1 144 1850 x 300 TW112G 2CPX010165R9999
2 288 1850 x 550 TW212G 2CPX010166R9999
3 432 1850 x 800 TW312G 2CPX010167R9999
4 576 1850 x 1050 TW412G 2CPX010168R9999
5 720 1850 x 1300 TW512G 2CPX010169R9999
6 864 1850 x 1550 TW612G 2CPX010170R9999




TWINLINE VLOERSTAAND

TwinLine Vloerstaand, kastdiepte 225 / 275 / 350 mm

Lege kast voor binnenopstelling &

Bij de levering inbegrepen

- Wandbevestiging

« Afschermset

- Montageprofiel met montageprofielhouders rechts links,
vanaf 4-veldbreedtes extra exemplaar inbegrepen

- Bevestingsmateriaal voor WR-montageprofielen

Als accessoires bestellen

» Flensplaat

- Sokkel

« Indien CombiLine-M modulen i.c.m. EDF-montageprofiel
EDF-adapter en middendraagprofiel

35

TG312S

Hoogte Breedte Buitenmaat Wandkast met blinddeur IP55

RE BH VB PLE HxBinmm Type Artikelnummer

TwinLine-G, kastdiepte 225 mm

12 8 1 144 1850 x 300 TG112S 2CPX010065R9999
2 288 1850 x 550 TG212S 2CPX010066R9999
3 432 1850 x 800 TG312S 2CPX010067R9999
4 576 1850 x 1050 TG412S 2CPX010068R9999
5 720 1850 x 1300 TG512S 2CPX010069R9999

TwinLine-L, kastdiepte 275 mm

12 8 1 144 1850 x 300 TL112S 2CPX010135R9999
2 288 1850 x 550 TL212S 2CPX010136R9999
3 432 1850 x 800 TL312S 2CPX010137R9999
4 576 1850 x 1050 TL412S 2CPX010138R9999
5 720 1850 x 1300 TL512S 2CPX010139R9999

TwinLine-W, kastdiepte 350 mm

12 8 1 144 1850 x 300 TW112S 2CPX010196R9999
2 288 1850 x 550 Tw212S 2CPX010197R9999
3 432 1850 x 800 TW312S 2CPX010198R9999
4 576 1850 x 1050 Tw412S 2CPX010199R9999
5 720 1850 x 1300 TW512S 2CPX010200R9999
6 864 1850 x 1550 TW612S 2CPX010201R9999
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TwinlLine accessoires

Flensplaten IP55

Artikel VE/St. Type Artikelnummer
Membraan flensplaat
Materiaal kunststof
Kabeldiameter 1 TZ101 2CPX010450R9999
2Xx6-325mm,2x6-25mm,4x6-19mm, 10x6-15mm, 10 TZ101P10 2CPX010451R9999
2x6-12mm,31x6-11mm,1x6-7mm
TZ101
Flensplaat voor metrische wartels
Materiaal kunststof
1xM63 /M50, 2 x M32 / M20, 5 x M25, 5 x M20 1 TZ102 2CPX010452R9999
10 TZ102P10 2CPX010453R9999
TZ102
4xM20 / M25,22 x M20 1 TZ103 2CPX010454R9999
10 TZ103P10 2CPX010455R9999
TZ103
Flensplaat voorzien van kabeltule
Materiaal kunststof
Flensplaat v.v. 2x kabeltule 1 TZ104 2CPX010456R9999
Kabeldiameter 2 x 14 tot 68 mm
TZ104
Flensplaat v.v. 3x kabeltule 1 TZ105 2CPX010457R9999
Kabeldiameter 3 x 14 tot 54 mm
12105
Flensplaat gesloten
Materiaal kunststof 1 TZ107 2CPX010460R9999
10 TZ107P10 2CPX010461R9999
TZ107
Materiaal plaatstaal 1 TZ106 2CPX010458R9999
t.b.v. geaarde kasten 10 TZ106P10 2CPX010459R9999

TZ106
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TwinlLine accessoires

Sokkel voor wand- en vloerstaande kasten

37

Artikel Diepte Breed
mm VB mm VE/St. Type Artikelnummer
Sokkel, hoogte 50 mm
Kleur RAL 9005
TwinLine-G 225 1 250 1 TZG105 2CPX010571R9999
225 2 500 1 TZG205 2CPX010573R9999
122305 225 3 750 1 TZG305 2CPX010575R9999
225 4 1000 1 TZG405 2CPX010577R9999
225 5 1250 1 TZG505 2CPX010579R9999
TwinLine-L 275 1 250 1 TZL105 2CPX010581R9999
275 2 500 1 TZL205 2CPX010583R9999
275 3 750 1 TZL305 2CPX010585R9999
275 4 1000 1 TZL405 2CPX010587R9999
275 5 1250 1 TZL505 2CPX010589R9999
TwinLine-W 350 1 250 1 TZW105 2CPX010661R9999
350 2 500 1 TZW205 2CPX010663R9999
350 3 750 1 TZW305 2CPX010665R9999
350 4 1000 1 TZW405 2CPX010667R9999
350 5 1250 1 TZW505 2CPX010669R9999
350 6 1500 1 TZW605 2CPX010671R9999
Sokkel, hoogte 50 mm
Kleur RAL 9005
TwinLine-G 225 1 250 1 TZG110 2CPX010572R9999
225 2 500 1 TZG210 2CPX010574R9999
TZX310 225 3 750 1 TZG310 2CPX010576R9999
225 4 1000 1 TZG410 2CPX010578R9999
225 5 1250 1 TZG510 2CPX010580R9999
TwinLine-L 275 1 250 1 TZL110 2CPX010582R9999
275 2 500 1 TZL210 2CPX010584R9999
275 3 750 1 TZL310 2CPX010586R9999
275 4 1000 1 TZL410 2CPX010588R9999
275 5 1250 1 TZL510 2CPX010590R9999
TwinLine-W 350 1 250 1 TZW110 2CPX010662R9999
350 2 500 1 TZW210 2CPX010664R9999
350 3 750 1 TZW310 2CPX010666R9999
350 4 1000 1 TZW410 2CPX010668R9999
350 5 1250 1 TZW510 2CPX010670R9999
350 6 1500 1 TZW610 2CPX010672R9999
Kabelopvangprofiel 1 250 1 TZ321 2CPX010473R9999
Toepasbaar in sokkel 100 mm hoog 2 500 1 TZ322 2CPX010474R9999
3 750 1 TZ323 2CPX010475R9999
4 1000 1 TZ324 2CPX010476R9999
Tz323 5 1250 1 TZ325 2CPX010477R9999
6 1500 1 TZ326  2CPX010478R9999
Kabelklem
t.b.v. kabelopvangprofiel
Van 22 tot 28 mm 1 ZK143 2CPX060005R9999
Van 40 tot 46 mm 1 ZK144 2CPX060006R9999
Van 64 tot 70 mm 1 ZK145 2CPX060007R9999

ZK143
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TwinlLine accessoires

Sluitingen
Artikel VE/St. Type Artikelnummer
Sleutelschild t.b.v. vorminzetstuk
- Vorminzetstuk dubbelbaard 3 mm (standaard)* en 5 mm 1 TZ507 2CPX010491R9999
Kleur RAL9005 1 TZ508 2CPX010492R9999
12507 TZ508
Vorminzetstuk
=}
_‘o Dubbelbaard 3mm* 1 ZH130 2CPX060490R9999
Dubbelbaard 5mm* 1 ZH131 2CPX060491R9999
ZH130
Klinkgreep
Met sleutelschild inclusief slot 1 TZ503 2CPX010487R9999
Met sleutelschild zonder slot 1 TZ504 2CPX010488R9999
TZ503 12504
Knevelgreep
i Met sleutelschild inclusief slot 1 TZ505 2CPX010489R9999
Met sleutelschild zonder slot 1 TZ506 2CPX010490R9999
TZ505 TZ506
Zwenkgreep 1 TZ510 2CPX010494R9999
Geschikt voor een %z cilinderslot 40 mm, verzegelbaar
TZ510
Dummy 1 ZH142 2CPX060502R9999
Y2 cilinder 40 mm dummy t.b.v. zwenkgreep TZ510
ZH142

*|s bij de levering inbegrepen
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TwinlLine accessoires
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Sluitingen
Artikel VE/St. Type Artikelnummer
Universeel sleutel 1 ZH91 2CPX066091R9999
Dubbelbaard 3 mm/5 mm
Driehoek 8 mm, vierkant 6 mm/8 mm
Dubbelbaard 3 mm* 1 ZH160 2CPX060660R9999
ZH91 Dubbelbaard 5 mm 1 ZH161 2CPX060661R9999
ZH160 ZH157
ZH162 ZH165
[ Espangolet sluiting
4 RE = 600 mm met sluitmechanisme* 1 TZ204 2CPX010462R9999
5 RE = 750 mm met sluitmechanisme* 1 TZ205 2CPX010463R9999
6 RE = 900 mm met sluitmechanisme* 1 TZ206 2CPX010464R9999
7 RE = 1050 mm met sluitmechanisme* 1 TZ207 2CPX010465R9999
. 8 RE = 1200 mm met sluitmechanisme* 1 TZ208 2CPX010466R9999
9 RE = 1350 mm met sluitmechanisme* 1 TZ209 2CPX010467R9999
‘ 12 RE = 1800 mm met sluitmechanisme* 1 TZ212 2CPX010468R9999
3
TZ212
I Espangolet ondersteuning* 1 TZ511 2CPX010495R9999
TZ511
Oploopstuk* 1 TZ501 2CPX010485R9999
\ t.b.v. espangolet sluiting
TZ501
Rubberen afdichting* 1 TZ502 2CPX010486R9999

Voor dubbele deur

|

TZ502

* s bij de levering inbegrepen
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TwinlLine accessoires

Algemeen
Artikel VE/St. Type Artikelnummer
Montagerail
Voor montageprofielhouder*!
TwinLine-G 1 TZ601 2CPX010779R9999
12601 TwinLine-L 1 TZ602 2CPX010780R9999
TwinLine-wW 1 TZ603 2CPX010781R9999
Montageprofielhouder** 1 TZ604 2CPX010782R9999
midden
t.b.v. opbouw met WR-, en EDF
montageprofielen of montageplaten
naast elkaar
TZ604
Montageprofielhouder** 1 TZ605 2CPX010783R9999
links of rechts
t.b.v. opbouw met WR-, en EDF
montageprofiele of montageplaten
respectievelijk middendraagprofielen
TZ605
EDF-Adapter 1 TZ606 2CPX010784R9999
Montageprofielhouder*!
t.b.v. opbouw met EDF-montageprofielen
TZ2606
Kabelopvangprofiel
Alleen te bevestigen in de kasttype TwinLine-L en TwinLine-W
Veldbreedte 1 = 250 mm 1 TZ311  2CPX010469R9999
Veldbreedte 2 = 500 mm 1 TZ312 2CPX010470R9999
17313 Veldbreedte 3 =750 mm 1 TZ313 2CPX010471R9999
Veldbreedte 4 = 1000 mm 1 TZ314 2CPX010472R9999
Veldbreedte 5 = 1250 mm 1 TZ315 2CPX010785R9999
Veldbreedte 6 = 1500 mm 1 TZ316 2CPX010786R9999
Middendraagprofiel
Alleen te bevestigen in vloerstaande kasten
Voor het bevestigen zijn 2 montageprofielhouders TZ605 en
2 montagerailen (afhankelijk van de kastdiepte TZ601, TZ602
of TZ603) nodig
TZ413 Voor de benodigde onderdelen zie hierboven
Veldbreedte 1 = 250 mm 1 Tz411  2CPX010479R9999
Veldbreedte 2 = 500 mm 1 TZ412 2CPX010480R9999
Veldbreedte 3 =750 mm 1 TZ413 2CPX010481R9999
Veldbreedte 4 = 1000 mm 1 TZ414 2CPX010482R9999
Veldbreedte 5 =1250 mm 1 TZ415 2CPX010483R9999
Veldbreedte 6 = 1500 mm 1 TZ416 2CPX010484R9999

* Alleen in verband met CombilLine-M modulen
* Afhankelijk van de configuratie; voor details zie pagina 22 en 23.
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TwinlLine accessoires
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Algemeen

Artikel VE/St. Type Artikelnummer
Wandbevestigingsbeugels* 4 ZW125P4  2CPX062461R9999

ZW125P4

C Transportoren 4 TZ615P4 2CPX010510R9999

o

TZ615P4
Isolatieraam t.b.v Kast - Kast koppeling
Indien de kastuitvoering dubbel geisoleerd is 1 TZ609 2CPX010504R9999
Indien de kastuitvoering geaard is 1 TZ626 2CPX010778R9999
Kastkoppelset

“ ‘ Voor wandkasten 1x TZ608 bestellen 1 TZ608 2CPX010503R9999
'.‘u‘ Voor vloerstaand 2x TZ608 bestellen

eV

TZ608
Deurscharnier 1 TZ607 2CPX010502R9999
180 graden*
Deuraardingset 1 ZL8 2CPX038001R9999
10 mm?
Afdekdoppen* 10 TZ617P10 2CPX010512R9999

TZ617P10

*Is bij de levering inbegrepen



TWINLINE

TwinLine accessoires
Meterbord toepassingen

Artikel VE/St. Type Artikelnummer
Afdekprofielen*
t.b.v. afdekking van de bevestigingpunten (meter inbouw)

o Middendraagprofiel bij dubbel geisoleerde kastuitvoering

vloerstaand

T7614 TwinLine-G 1 TZ612  2CPX010507R9999
TwinLine-L 1 TZ613 2CPX010508R9999
TwinLine-wW 1 TZ614 2CPX010509R9999

p Innenauskleidung* 1 TZ610 2CPX010505R9999
Voor meterbordvelden, diepte = 225 - 350 mm

H aanvullendprofiel voor meterbordvelden met 150 mm

aansluitruimte aan de bovenzijde, in dubbel geisoleerde kast

TZ610
Montageset 1 TZ616 2CPX010511R9999

ﬁ;_ Fl Voor inbouwen van meterbordvelden,

se o ’ per veldbreedte (250 mm) 1 x TZ616 bestellen
: %

TZ616
Afschermset bij geaarde kastuitvoering
Voor enkele meterbordvelden 1 TZ618 2CPX010673R9999
Voor dubbele meterbordvelden 1 TZ619 2CPX010674R9999




TWINLINE ACCESSOIRES

TwinlLine accessoires
Plaatstalen deuren
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Hoogte Breedte
Artikel RE BH VB Aanvullende informatie VE/St. Type Artikelnummer
4 (0] 1 TZB104 2CPX010528R9999
) 2 TZB204 2CPX010535R9999
3 TZB304 2CPX010542R9999
4* Deur links TZB204L 2CPX010549R9999
I Deur rechts TZB204R 2CPX010550R9999
5* Deur links TZB304L 2CPX010563R9999
Deur rechts TZB204R 2CPX010550R9999
] 5 1 1 TZB105 2CPX010529R9999
2 TZB205 2CPX010536R9999
TZB306 3 TZB305 2CPX010543R9999
4* Deur links TZB205L 2CPX010551R9999
Deur rechts TZB205R 2CPX010552R9999
5* Deur links TZB305L 2CPX010564R9999
Deur rechts TZB205R 2CPX010552R9999
6 2 1 TZB106 2CPX010530R9999
2 TZB206 2CPX010537R9999
3 TZB306 2CPX010544R9999
4* Deur links TZB206L 2CPX010553R9999
Deur rechts TZB206R 2CPX010554R9999
5% Deur links TZB306L 2CPX010565R9999
Deur rechts TZB206R 2CPX010554R9999
7 3 1 TZB107 2CPX010531R9999
2 TZB207 2CPX010538R9999
3 TZB307 2CPX010545R9999
4* Deur links TZB207L 2CPX010555R9999
Deur rechts TZB207R 2CPX010556R9999
5% Deur links TZB307L 2CPX010566R9999
Deur rechts TZB207R 2CPX010556R9999
8 4 1 TZB108 2CPX010532R9999
2 TZB208 2CPX010539R9999
3 TZB308 2CPX010546R9999
4* Deur links TZB208L 2CPX010557R9999
Deur rechts TZB208R 2CPX010558R9999
5% Deur links TZB308L 2CPX010567R9999
Deur rechts TZB208R 2CPX010558R9999
9 5 1 TZB109 2CPX010533R9999
2 TZB209 2CPX010540R9999
3 TZB309 2CPX010547R9999
4* Deur links TZB209L 2CPX010559R9999
Deur rechts TZB209R 2CPX010560R9999
5% Deur links TZB309L 2CPX010568R9999
Deur rechts TZB209R 2CPX010560R9999
12 8 1 TZB112 2CPX010534R9999
2 TZB212 2CPX010541R9999
3 TZB312 2CPX010548R9999
4* Deur links TZB212L 2CPX010561R9999
Deur rechts TZB212R 2CPX010562R9999
5* Deur links TZB312L 2CPX010569R9999
Deur rechts TZB212R 2CPX010562R9999
6* Deur links TZB312L 2CPX010569R9999
Deur rechts TZB312R 2CPX010570R9999

* Dubbele deuren vanaf 4-velden brede kasten



44 TWINLINE

TwinlLine accessoires

Afschermset
Hoogte Breedte
Artikel RE BH VB Aanvullende informatie VE/St. Type Artikelnummer
4 (0] 1 TZP104 2CPX010625R9999
2 TZP204 2CPX010632R9999
3 TZP304 2CPX010639R9999
4 TZP404 2CPX010646R9999
5 TZP504 2CPX010653R9999
5 1 1 TZP105 2CPX010626R9999
2 TZP205 2CPX010633R9999
3 TZP305 2CPX010640R9999
4 TZP405 2CPX010647R9999
TZP306 5 TZP505 2CPX010654R9999
6 2 1 TZP106 2CPX010627R9999
2 TZP206 2CPX010634R9999
3 TZP306 2CPX010641R9999
4 TZP406 2CPX010648R9999
5 TZP506 2CPX010655R9999
7 3 1 TZP107 2CPX010628R9999
2 TZP207 2CPX010635R9999
3 TZP307 2CPX010642R9999
4 TZP407 2CPX010649R9999
5 TZP507 2CPX010656R9999
8 4 1 TZP108 2CPX010629R9999
2 TZP208 2CPX010636R9999
3 TZP308 2CPX010643R9999
4 TZP408 2CPX010650R9999
5 TZP508 2CPX010657R9999
9 5 1 TZP109 2CPX010630R9999
2 TZP209 2CPX010637R9999
3 TZP309 2CPX010644R9999
4 TZP409 2CPX010651R9999
5 TZP509 2CPX010658R9999
12 8 1 TZP112 2CPX010631R9999
2 TZP212 2CPX010638R9999
3 TZP312 2CPX010645R9999
4 TZP412 2CPX010652R9999
5 TZP512 2CPX010659R9999
6 TZP612 2CPX010660R9999

Afschermset bij dubbel geisoleerde kasten is bij de levering inbegrepen
* Alleen in combinatie met CombilLine-M modulen



TWINLINE ACCESSOIRES

TwinlLine accessoires

Montageplaten, plaatstaal 2 mm, verzinkt

45

Hoogte
Artikel RE BH

Breedte

VB Aanvullende informatie

VE/St. Type

Artikelnummer

4 0]

TZM306

12 8

AWV R OO N E OGO NDE O NDE O ®NDEOOPMWNDE MWD

5]
*

[9)}
*

TZM104
TZM204
TZM304
TZM404
TZM504
TZM105
TZM205
TZM305
TZM405
TZM505
TZM106
TZM206
TZM306
TZM406
TZM506
TZM107
TZM207
TZM307
TZM407
TZM507
TZM108
TZM208
TZM308
TZM408
TZM508
TZM109
TZM209
TZM309
TZM409
TZM509
RM18

RM28

RM38

RM48

RM28

RM38

RM38

RM38

2CPX010591R9999
2CPX010598R9999
2CPX010605R9999
2CPX010612R9999
2CPX010619R9999
2CPX010592R9999
2CPX010599R9999
2CPX010606R9999
2CPX010613R9999
2CPX010620R9999
2CPX010593R9999
2CPX010600R9999
2CPX010607R9999
2CPX010614R9999
2CPX010621R9999
2CPX010594R9999
2CPX010601R9999
2CPX010608R9999
2CPX010615R9999
2CPX010622R9999
2CPX010595R9999
2CPX010602R9999
2CPX010609R9999
2CPX010616R9999
2CPX010623R9999
2CPX010596R9999
2CPX010603R9999
2CPX010610R9999
2CPX010617R9999
2CPX010624R9999
2CPX045909R9999
2CPX045910R9999
2CPX045911R9999
2CPX045912R9999
2CPX045910R9999
2CPX045911R9999
2CPX045911R9999
2CPX045911R9999

* Kasten vanaf 5 veldbreedtes hebben 2 aparte montageplaten nodig
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TWINLINE

TwinLine-G Wand & Vloerstaand, kastdiepte 225 mm
Maatvoering, gewicht en warmtedissipatie

Vooraanzicht
Wand-, vloerstaand
Buitenmaat/Binnenmaat

Vooraanzicht
Wandkast
Maten wandbevestiging

Vooraanzicht
Wandkast
Maten wandbevestiging

Vooraanzicht
Vloerstaand
Maten wandbevestiging

Zijaanzicht
Met/zonder deur

A e — a PR
d B— g B—j — Maten
boorpunt
$ T I 2
Ie
d B
-
B2 B4 219,5
B1 B3 225
B 2.
Buitenmaat Binnenmaat Buitenmaatinmm Maatvoering wandbevesting
Hoogte Breedte inmm inmm incl. flensplaten inmm
RE BH VB Type H1 Bl H2 B2 H B H3 B3 H4 B4
TwinLine-G Wandkasten
4 0 1 TG104 650 300 602 252 654 304 693,5 328 558 192
2 TG204 650 550 602 502 654 554 693,5 578 558 442
3 TG304 650 800 602 752 654 804 693,5 828 558 692
4 TG404 650 1050 602 1002 654 1054 693,5 1078 558 942
5 TG504 650 1300 602 1252 654 1304 693,5 1328 558 1192
5 1 1 TG105 800 300 752 252 804 304 843,5 328 708 192
2 TG205 800 550 752 502 804 554 843,5 578 708 442
3 TG305 800 800 752 752 804 804 843,5 828 708 692
4 TG405 800 1050 752 1002 804 1054 843,5 1078 708 942
5 TG505 800 1300 752 1252 804 1304 843,5 1328 708 1192
6 2 1 TG106 950 300 902 252 954 304 993,5 328 858 192
2 TG206 950 550 902 502 954 554 993,5 578 858 442
3 TG306 950 800 902 752 954 804 993,5 828 858 692
4 TG406 950 1050 902 1002 954 1054 993,5 1078 858 942
5 TG506 950 1300 902 1252 954 1304 993,5 1328 858 1192
7 3 1 TG107 1100 300 1052 252 1104 304 1143,5 328 1008 192
2 TG207 1100 550 1052 502 1104 554 1143,5 578 1008 442
3 TG307 1100 800 1052 752 1104 804 1143,5 828 1008 692
4 TG407 1100 1050 1052 1002 1104 1054 1143,5 1078 1008 942
5 TG507 1100 1300 1052 1252 1104 1304 1143,5 1328 1008 1192
8 4 1 TG108 1250 300 1202 252 1254 304 1293,5 328 1158 192
2 TG208 1250 550 1202 502 1254 554 1293,5 578 1158 442
3 TG308 1250 800 1202 752 1254 804 1293,5 828 1158 692
4 TG408 1250 1050 1202 1002 1254 1054 1293,5 1078 1158 942
5 TG508 1250 1300 1202 1252 1254 1304 1293,5 1328 1158 1192
9 5 1 TG109 1400 300 1352 252 1404 304 1443,5 328 1308 192
2 TG209 1400 550 1352 502 1404 554 1443,5 578 1308 442
3 TG309 1400 800 1352 752 1404 804 1443,5 828 1308 692
4 TG409 1400 1050 1352 1002 1404 1054 1443,5 1078 1308 942
5 TG509 1400 1300 1352 1252 1404 1304 1443,5 1328 1308 1192
TwinLine-G Vloerstaande kasten
12 8 1 TG112 1850 300 1802 252 1854 304 1893,5 - 1758 -
2 TG212 1850 550 1802 502 1854 554 1893,5 - 1758 -
3 TG312 1850 800 1802 752 1854 804 1893,5 - 1758 -
4 TG412 1850 1050 1802 1002 1854 1054 1893,5 - 1758 -
5 TG512 1850 1300 1802 1252 1854 1304 1893,5 - 1758 -

Maatvoering in mm




MAATVOERING, GEWICHT EN WARMTEDISSIPATIE

TwinLine-G Wand & Vloerstaand, kastdiepte 225 mm
Maatvoering, gewicht en warmtedissipatie

Opstelling
Wandmontage

/,

12

Opstelling
Combinatie van
kasten naast elkaar

Opstelling

Combinatie van
kasten boven elkaar

4
A
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Warmtedissipatie Gewicht vd kast Gewicht vd kast max. inbouw gewicht
Hoogte Breedte in Watt* inkg inkg in kg
RE BH VB Type met deur zonder deur met deur zonder deur met deur zonder deur
TwinLine-G Wandkasten
4 0 1 TG104 80 90 11,94 8,00 13,43 9,50 15
2 TG204 160 180 16,30 10,13 17,94 11,77 30
3 TG304 240 270 20,76 12,26 22,54 14,04 45
4 TG404 288 324 26,91 14,93 28,84 16,86 60
5 TG504 300 338 31,34 17,06 33,41 19,13 75
5 1 1 TG105 100 112 13,70 8,98 15,40 10,68 20,5
2 TG205 200 225 18,85 11,40 20,74 13,29 41
3 TG305 300 338 24,03 13,82 26,11 15,90 61,5
4 TG405 360 405 31,21 16,79 33,49 19,07 82,5
5 TG505 375 422 36,39 19,21 38,86 21,68 103
6 2 1 TG106 120 150 15,43 9,94 17,32 11,84 26
2 TG206 240 300 21,36 12,61 23,44 14,80 52,5
3 TG306 360 450 27,29 15,37 29,67 17,75 78,5
4 TG406 432 540 35,50 18,64 38,12 21,26 105
5 TG506 450 562 41,42 21,35 44,29 24,10 131
7 3 1 TG107 140 175 17,30 10,92 19,40 13,02 31,5
2 TG207 280 350 23,98 13,93 26,37 16,32 63,5
3 TG307 420 525 30,66 16,94 33,34 19,62 95,5
4 TG407 504 630 40,00 20,49 43,03 23,46 127,5
5 TG507 525 565 46,68 23,50 49,94 26,76 159
8 4 1 TG108 160 200 19,06 11,88 21,36 14,18 37,5
2 TG208 320 400 26,50 15,19 29,13 17,83 75
3 TG308 480 600 33,92 18,49 36,90 21,47 112,5
4 TG408 576 720 44,30 22,30 47,67 25,72 150
5 TG508 600 750 51,73 25,65 55,44 29,36 187,5
9 5 1 TG109 180 225 20,82 12,85 23,32 15,35 43
2 TG209 360 450 29,00 16,45 31,86 19,33 86
3 TG309 540 675 23,11 20,04 40,46 23,32 129
4 TG409 648 810 48,58 24,19 52,30 27,92 172,5
5 TG509 675 843 56,76 27,79 60,87 31,90 215,5
TwinLine-G Vloerstaande kasten
12 8 1 TG112 240 300 26,00 15,65 28,66 18,31 60
2 TG212 480 600 38,33 21,99 41,81 25,49 120
3 TG312 720 900 49,33 26,61 53,61 31,37 180
4 TG412 864 1080 64,44 32,74 69,61 37,90 240
5 TG512 900 1125 74,28 36,62 80,23 42,58 300

* Algemene opmerking om het energieverlies te bepalen: Waarden volgens DIN EN 61439-1 artikel 10.10.4.2.2 en DIN EN 62208 artikel 9.14;

Omgevingstemperatuur 35 °C, binnentemperatuur 55 °C, Hoogte van de locatie 2000 boven zeeniveau Form van scheiding = 1; Zijwanden niet bedekt
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TWINLINE

TwinLine-L Wand & Vloerstaand, kastdiepte 275 mm
Maatvoering, gewicht en warmtedissipatie

Vooraanzicht
Wand-, vloerstaand
Buitenmaat/Binnenmaat

Vooraanzicht
Wandkast
Maten wandbevestiging

Vooraanzicht
Wandkast
Maten wandbevestiging

Vooraanzicht
Vloerstaand
Maten wandbevestiging

Zijaanzicht
Met/zonder deur

A e — a PR
d B— g B—j — Maten
boorpunt
$ T I 2
Ie
d B
-
B2 B4 269,5
B1 B3 275
B 2.
Buitenmaat Binnenmaat Buitenmaatinmm Maatvoering wandbevesting
Hoogte Breedte inmm inmm incl. flensplaten inmm
RE BH VB Type H1 Bl H2 B2 H B H3 B3 H4 B4
TwinLine-L Wandkasten
4 0 1 TL104 650 300 602 252 654 304 693,5 328 558 192
2 TL204 650 550 602 502 654 554 693,5 578 558 442
3 TL304 650 800 602 752 654 804 693,5 828 558 692
4 TL404 650 1050 602 1002 654 1054 693,5 1078 558 942
5 TL504 650 1300 602 1252 654 1304 693,5 1328 558 1192
5 1 1 TL105 800 300 752 252 804 304 843,5 328 708 192
2 TL205 800 550 752 502 804 554 843,5 578 708 442
3 TL305 800 800 752 752 804 804 843,5 828 708 692
4 TL405 800 1050 752 1002 804 1054 843,5 1078 708 942
5 TL505 800 1300 752 1252 804 1304 843,5 1328 708 1192
6 2 1 TL106 950 300 902 252 954 304 993,5 328 858 192
2 TL206 950 550 902 502 954 554 993,5 578 858 442
3 TL306 950 800 902 752 954 804 993,5 828 858 692
4 TL406 950 1050 902 1002 954 1054 993,5 1078 858 942
5 TL506 950 1300 902 1252 954 1304 993,5 1328 858 1192
7 3 1 TL107 1100 300 1052 252 1104 304 1143,5 328 1008 192
2 TL207 1100 550 1052 502 1104 554 1143,5 578 1008 442
3 TL307 1100 800 1052 752 1104 804 1143,5 828 1008 692
4 TL407 1100 1050 1052 1002 1104 1054 1143,5 1078 1008 942
5 TL507 1100 1300 1052 1252 1104 1304 1143,5 1328 1008 1192
8 4 1 TL108 1250 300 1202 252 1254 304 1293,5 328 1158 192
2 TL208 1250 550 1202 502 1254 554 1293,5 578 1158 442
3 TL308 1250 800 1202 752 1254 804 1293,5 828 1158 692
4 TL408 1250 1050 1202 1002 1254 1054 1293,5 1078 1158 942
5 TL508 1250 1300 1202 1252 1254 1304 1293,5 1328 1158 1192
9 5 1 TL109 1400 300 1352 252 1404 304 1443,5 328 1308 192
2 TL209 1400 550 1352 502 1404 554 1443,5 578 1308 442
3 TL309 1400 800 1352 752 1404 804 1443,5 828 1308 692
4 TL409 1400 1050 1352 1002 1404 1054 1443,5 1078 1308 942
5 TL509 1400 1300 1352 1252 1404 1304 1443,5 1328 1308 1192
TwinLine-L Vloerstaande kasten
12 8 1 TL112 1850 300 1802 252 1854 304 1893,5 - 1758 -
2 TL212 1850 550 1802 502 1854 554 1893,5 - 1758 -
3 TL312 1850 800 1802 752 1854 804 1893,5 - 1758 -
4 TL412 1850 1050 1802 1002 1854 1054 1893,5 - 1758 -
5 TL512 1850 1300 1802 1252 1854 1304 1893,5 - 1758 -

Maatvoering in mm




MAATVOERING, GEWICHT EN WARMTEDISSIPATIE

TwinLine-L Wand & Vloerstaand, kastdiepte 275 mm
Maatvoering, gewicht en warmtedissipatie

Opstelling
Wandmontage

/,

12

Opstelling
Combinatie van
kasten naast elkaar

Opstelling

Combinatie van
kasten boven elkaar

4
A
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Warmtedissipatie Gewicht vd kast Gewicht vd kast max. inbouw gewicht
Hoogte Breedte in Watt* inkg inkg in kg
RE BH VB Type met deur zonder deur met deur zonder deur met deur zonder deur
TwinLine-L Wandkasten
4 (o] 1 TL104 88 100 12,82 8,88 14,37 8,88 15
2 TL204 176 198 17,38 11,16 19,09 11,16 30
3 TL304 264 297 22,03 13,53 23,90 13,53 45
4 TL404 320 360 28,41 16,43 30,41 16,43 60
5 TL504 340 382 33,03 18,75 35,22 18,75 75
5 1 1 TL105 110 124 14,70 9,98 16,47 9,98 20,5
2 TL205 220 248 20,04 12,59 22,02 12,59 41
3 TL305 330 372 25,42 15,21 27,60 15,21 61,5
4 TL405 400 450 32,83 18,40 35,21 18,40 82,5
5 TL505 425 478 38,20 21,02 40,79 21,02 103
6 2 1 TL106 132 165 16,54 11,06 18,51 11,06 26
2 TL206 264 330 22,67 13,97 24,90 13,97 52,5
3 TL306 396 495 28,79 16,88 31,28 16,88 78,5
4 TL406 480 600 37,23 20,37 39,97 20,37 105
5 TL506 510 637 43,35 23,28 46,32 23,28 131
7 3 1 TL107 154 192 18,53 12,12 20,71 12,12 31,5
2 TL207 308 384 25,41 15,36 27,90 15,36 63,5
3 TL307 462 577 32,28 18,56 35,08 18,56 95,5
4 TL407 560 700 41,85 22,34 44,95 22,34 127,5
5 TL507 595 743 48,73 25,55 52,13 25,55 159
8 4 1 TL108 176 220 20,41 13,23 22,80 13,23 37,5
2 TL208 352 440 28,04 16,73 30,79 16,73 75
3 TL308 528 660 35,67 20,24 38,77 20,24 112,5
4 TL408 640 800 46,26 24,31 49,77 24,31 150
5 TL508 580 850 53,89 27,81 57,75 27,81 187,5
9 5 1 TL109 198 247 22,59 14,32 24,89 14,32 43
2 TL209 396 494 30,67 18,11 33,67 18,11 86
3 TL309 494 742 24,98 21,91 42,45 21,91 129
4 TL409 720 900 50,67 26,29 54,54 26,29 172,5
5 TL509 765 956 59,04 30,07 63,31 30,07 215,5
TwinLine-L Vloerstaande kasten
12 8 1 TL112 264 330 27,88 17,53 30,64 17,42 60
2 TL212 528 660 40,51 24,17 44,19 24,17 120
3 TL312 792 990 51,70 29,45 56,19 29,45 180
4 TL412 960 1200 67,44 35,74 72,81 35,74 240
5 TL512 1020 1275 78,37 40,71 84,55 40,71 300

* Algemene opmerking om het energieverlies te bepalen: Waarden volgens DIN EN 61439-1 artikel 10.10.4.2.2 en DIN EN 62208 artikel 9.14;

Omgevingstemperatuur 35 °C, binnentemperatuur 55 °C, Hoogte van de locatie 2000 boven zeeniveau Form van scheiding = 1; Zijwanden niet bedekt
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TWINLINE

TwinLine-W Wand & Vloerstaand, kastdiepte 350 mm
Maatvoering, gewicht en warmtedissipatie

Vooraanzicht
Wand-, vloerstaand
Buitenmaat/Binnenmaat

Vooraanzicht
Wandkast
Maten wandbevestiging

Vooraanzicht
Wandkast
Maten wandbevestiging

Vooraanzicht
Vloerstaand
Maten wandbevestiging

Zijaanzicht
Met/zonder deur

A e — a PR
d B— g B—j — Maten
boorpunt
$ T I 2
Ie
d B
-
B2 B4 344,5
B1 B3 350
B 2.
Buitenmaat Binnenmaat Buitenmaatinmm Maatvoering wandbevesting
Hoogte Breedte inmm inmm incl. flensplaten inmm
RE BH VB Type H1 Bl H2 B2 H B H3 B3 H4 B4
TwinLine-W Wandkasten
4 0 1 TW104 650 300 602 252 654 304 693,5 328 558 192
2 TW204 650 550 602 502 654 554 693,5 578 558 442
3 TW304 650 800 602 752 654 804 693,5 828 558 692
4 TW404 650 1050 602 1002 654 1054 693,5 1078 558 942
5 TW504 650 1300 602 1252 654 1304 693,5 1328 558 1192
5 1 1 TW105 800 300 752 252 804 304 843,5 328 708 192
2 TW205 800 550 752 502 804 554 843,5 578 708 442
3 TW305 800 800 752 752 804 804 843,5 828 708 692
4 TW405 800 1050 752 1002 804 1054 843,5 1078 708 942
5 TW505 800 1300 752 1252 804 1304 843,5 1328 708 1192
6 2 1 TW106 950 300 902 252 954 304 993,5 328 858 192
2 TW206 950 550 902 502 954 554 993,5 578 858 442
3 TW306 950 800 902 752 954 804 993,5 828 858 692
4 TW406 950 1050 902 1002 954 1054 993,5 1078 858 942
5 TW506 950 1300 902 1252 954 1304 993,5 1328 858 1192
7 3 1 TW107 1100 300 1052 252 1104 304 1143,5 328 1008 192
2 TW207 1100 550 1052 502 1104 554 1143,5 578 1008 442
3 TW307 1100 800 1052 752 1104 804 1143,5 828 1008 692
4 TW407 1100 1050 1052 1002 1104 1054 1143,5 1078 1008 942
5 TW507 1100 1300 1052 1252 1104 1304 1143,5 1328 1008 1192
8 4 1 TW108 1250 300 1202 252 1254 304 1293,5 328 1158 192
2 TwW208 1250 550 1202 502 1254 554 1293,5 578 1158 442
3 TW308 1250 800 1202 752 1254 804 1293,5 828 1158 692
4 TW408 1250 1050 1202 1002 1254 1054 1293,5 1078 1158 942
5 TW508 1250 1300 1202 1252 1254 1304 1293,5 1328 1158 1192
9 5 1 TW109 1400 300 1352 252 1404 304 1443,5 328 1308 192
2 TW209 1400 550 1352 502 1404 554 1443,5 578 1308 442
3 TW309 1400 800 1352 752 1404 804 1443,5 828 1308 692
4 TW409 1400 1050 1352 1002 1404 1054 1443,5 1078 1308 942
5 TW509 1400 1300 1352 1252 1404 1304 1443,5 1328 1308 1192
TwinLine-W Vloerstaande kasten
12 8 1 Twi12 1850 300 1802 252 1854 304 1893,5 - 1758 -
2 TwW212 1850 550 1802 502 1854 554 1893,5 - 1758 -
3 TW312 1850 800 1802 752 1854 804 1893,5 - 1758 -
4 Tw412 1850 1050 1802 1002 1854 1054 1893,5 - 1758 -
5 TwW512 1850 1300 1802 1252 1854 1304 1893,5 - 1758 -
6 TW612 1850 1550 1802 1502 1854 1554 1893,5 - 1758 -

Maatvoering in mm




MAATVOERING, GEWICHT EN WARMTEDISSIPATIE

TwinLine-W Wand & Vloerstaand, kastdiepte 350 mm
Maatvoering, gewicht en warmtedissipatie

Opstelling

Wandmontage

/,

12

Opstelling
Combinatie van
kasten naast elkaar

Opstelling

Combinatie van
kasten boven elkaar

4
A
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Warmtedissipatie Gewicht vd kast Gewicht vd kast max. inbouw gewicht
Hoogte Breedte in Watt* inkg inkg in kg
RE BH VB Type met deur zonder deur met deur zonder deur met deur zonder deur
TwinLine-W Wandkasten
4 0 1 TW104 100 112 14,13 10,14 15,77 10,14 15
2 TW204 200 225 18,98 12,82 20,80 12,82 30
3 TW304 300 338 23,93 15,43 25,93 15,43 45
4 TW404 352 396 30,63 18,65 32,80 18,65 60
5 TW504 400 450 35,54 21,27 37,89 21,27 75
5 1 1 TW105 125 140 16,19 11,47 16,19 11,47 20,5
2 TW205 250 281 21,83 14,38 21,83 14,38 41
3 TW305 375 422 27,50 17,29 27,50 17,29 61,5
4 TW405 440 495 35,23 20,80 35,23 20,80 82,5
5 TW505 500 563 40,89 23,71 40,89 23,71 103
6 2 1 TW106 150 187 18,21 12,73 20,28 12,73 26
2 TW206 300 374 24,63 15,93 26,98 15,93 52,5
3 TW306 450 562 31,05 19,14 33,68 19,14 78,5
4 TW406 528 660 39,81 22,94 42,71 22,94 105
5 TW506 600 750 46,22 26,15 49,40 26,15 131
7 3 1 TW107 175 218 20,37 13,99 22,67 13,99 31,5
2 TW207 350 436 27,55 17,50 30,17 17,50 63,5
3 TW307 525 656 34,72 21,00 37,67 21,00 95,5
4 TwW407 616 770 44,61 25,10 47,88 25,10 127,5
5 TW507 700 875 51,77 28,60 55,37 28,60 159
8 4 1 TW108 200 250 22,43 15,26 25,07 15,26 37,5
2 TW208 400 500 30,36 19,05 33,25 19,05 75
3 TW308 600 750 38,28 22,84 41,55 22,84 112,5
4 TW408 704 880 49,19 27,24 52,89 27,24 150
5 TW508 800 1000 57,11 31,03 61,18 31,03 187,5
9 5 1 TW109 225 281 24,49 16,52 27,22 16,52 43
2 TW209 450 562 33,15 20,60 36,32 20,60 86
3 TW309 675 843 27,76 24,69 45,42 24,69 129
4 TW409 792 990 53,77 29,38 57,84 29,38 172,5
5 TW509 900 1125 62,44 33,47 67,41 33,47 215,5
TwinLine-W Vloerstaande kasten
12 8 1 TwWi112 300 375 30,87 20,52 33,59 20,15 60
2 Tw212 600 750 43,36 27,02 47,28 27,02 120
3 TW312 900 1125 54,95 32,70 59,70 32,70 180
4 Tw412 1056 1320 70,81 39,11 76,46 39,11 240
5 Tw512 1200 1500 82,04 44,38 88,51 44,38 300
6 TW612 1440 1793 93,16 49,55 100,46 49,55 360

* Algemene opmerking om het energieverlies te bepalen: Waarden volgens DIN EN 61439-1 artikel 10.10.4.2.2 en DIN EN 62208 artikel 9.14;

Omgevingstemperatuur 35 °C, binnentemperatuur 55 °C, Hoogte van de locatie 2000 boven zeeniveau Form van scheiding = 1; Zijwanden niet bedekt
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TWINLINE

TwinLine Deuren
Maatvoering en gewicht

Buitenmaat
1Dubbele deuren

H1

Bruikbare inbouwruimte
Dubbele deuren

vanaf 4-veldbreedtes 0| vanaf 4-veldbreedtes 10|
¥ ¥
H z E H 3
B1 B1 64 B2 B2 64
Buitenmaat Installatieruimte Gewicht max. inbouw gewicht
Hoogte Breedte Aanv. inmm in mm inkg inkg
RE BH VB Type informatie H1 Bl H2 B2 met deur
TwinLine Wandkasten, deuren
4 0 1 TZB104 643 293 548 123 5,46 5
2 TZB204 643 543 548 373 7,75
3 TZB304 643 793 548 623 10,11 7,5
4* TZB204L Deur links 643 525,5 548 373 7,77 5
TZB204R Deur rechts 643 543 548 373 7,78
5% TZB304L Deur links 643 775,5 548 623 10,11 7,5
TZB204R Deur rechts 643 543 548 373 7,78 5
5 1 1 TZB105 793 293 698 123 6,27
TZB205 793 543 698 373 9,05
TZB305 793 793 698 623 11,85 7,5
4* TZB205L Deur links 793 525,5 698 373 9,10 5
TZB205R Deur rechts 793 543 698 373 9,05
5* TZB305L Deur links 793 775,5 698 623 11,89 7,5
TZB205R Deur rechts 793 543 698 373 9,05 5
6 2 1 TZB106 943 293 848 123 7,03
TZB206 943 543 848 373 10,32
TZB306 943 793 848 623 13,58 7,5
4* TZB206L Deur links 943 525,5 848 373 10,41 5
TZB206R Deur rechts 943 543 848 373 10,32
5* TZB306L Deur links 943 775,5 848 623 13,68 7,5
TZB206R Deur rechts 943 543 848 373 10,32
7 3 1 TZB107 1093 293 998 123 7,94
2 TZB207 1093 543 998 373 11,69
3 TZB307 1093 793 998 623 15,42 7,5
4* TZB207L Deur links 1093 525,5 998 373 11,85 5
TZB207R Deur rechts 1093 543 998 373 11,69
5* TZB307L Deur links 1093 775,5 998 623 15,57 7,5
TZB207R Deur rechts 1093 543 998 373 11,69

* Dubbele deuren vanaf 4-veldbreedtes



TWINLINE DEUREN
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Buitenmaat Installatieruimte Gewicht max. inbouw gewicht
Hoogte Breedte Aanv. inmm in mm inkg inkg
RE BH VB Type informatie H1 Bl H2 B2 met deur
TwinLine Wandkasten, deuren
8 4 1 TZB108 1243 293 1148 123 8,75 5
2 TZB208 1243 543 1148 373 12,96 5
3 TZB308 1243 793 1148 623 17,15 7,5
4* TZB208L Deur links 1243 525,5 1148 373 13,17 5
TZB208R Deur rechts 1243 543 1148 373 12,96
5* TZB308L Deur links 1243 775,5 1148 623 17,36 7,5
TZB208R Deur rechts 1243 543 1148 373 12,96 5
9 5 1 TZB109 1393 293 1298 123 9,55
TZB209 1393 543 1298 373 14,23
TZB309 1393 793 1298 623 18,88 7,5
4% TZB209L Deur links 1393 525,5 1298 373 14,49 5
TZB209R Deur rechts 1393 543 1298 373 14,23
5% TZB309L Deur links 1393 775,5 1298 623 19,14 7,5
TZB209R Deur rechts 1393 543 1298 373 14,23 5
TwinLine Vloerstaand, deuren
12 8 1 TZB112 1843 293 1748 123 11,96 5
2 TZB212 1843 543 1748 373 18,07 5
3 TZB312 Deur rechts 1843 793 1748 623 24,08 7,5
4* TZB212L Deur links 1843 525,5 1748 373 18,45 5
TZB212R Deur rechts 1843 543 1748 373 18,03 5
5% TZB312L Deur links 1843 775,5 1748 623 24,49 7,5
TZB212R Deur rechts 1843 543 1748 373 18,03 5
6% TZB312L Deur links 1843 775,5 1748 623 24,49 7,5
TZB312R Deur rechts 1843 793 1748 623 24,08 7,5

* Dubbele deuren vanaf 4-veldbreedtes
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TwinLine Sokkel, hoog 50 mm
Maatvoering en gewicht

Buitenmaat / Binnenmaat a9

S

K

T2

Tl

B2
B1
2
T1
Buitenmaat Binnenmaat
Breedte Breedte x Diepte in mm Breedte x Diepte in mm Gewicht
Hoogte Diepte VB Type Bl T1 B2 T2 in kg
TwinLine-G, sokkel
50 225 1 TZG105 300 203,5 270 173,5 1,37
2 TZG205 550 203,5 520 173,5 1,91
3 TZG305 800 203,5 770 173,5 3,14
4 TZG405 1050 203,5 1020 173,5 2,93
5 TZG505 1300 203,5 1270 173,5 3,44
TwinLine-L, sokkel
50 275 1 TZL105 300 253,5 270 223,5 1,49
2 TZL205 550 253,5 520 223,5 2,03
3 TZL305 800 253,5 770 223,5 2,54
4 TZL405 1050 253,5 1020 223,5 3,34
5 TZL505 1300 253,5 1270 223,5 5,78
TwinLine-W, sokkel
50 350 1 TZW105 300 328,5 270 298,5 1,67
2 TZW205 550 328,5 520 298,5 2,21
3 TZW305 800 328,5 770 298,5 2,72
4 TZW405 1050 328,5 1020 298,5 5,03
5 TZW505 1300 328,5 1270 298,5 5,97
6 TZW605 1550 328,5 1520 298,5 6,90

Maatvoering in mm



TWINLINE SOKKEL

TwinLine Sokkel, hoog 100 mm
Maatvoering en gewicht

Buitenmaat / Binnenmaat

a9

]

]

T2

T1

]

B2
B1 Detail
uitstootpoort
81
Zijaanzicht sokkel Zijaanzicht sokkel incl.
TwinLine-Gen-L uitstootpoorten TwinLine-W
8 @ Q) 2 8 2
— Q
T1
125
LR @52
Buitenmaat Binnenmaat
Breedte Breedte x Diepte in mm Breedte x Diepte in mm Gewicht
Hoogte Diepte VB Type Bl T1 B2 T2 in kg
TwinLine-G, sokkel
100 225 1 TZG110 300 203,5 270 173,5 2,22
2 TZG210 550 203,5 520 173,5 3,06
3 TZG310 800 203,5 770 173,5 3,87
4 TZG410 1050 203,5 1020 173,5 4,67
5 TZG510 1300 203,5 1270 173,5 5,47
TwinLine-L, sokkel
100 275 1 TZL110 300 253,5 270 223,5 2,41
2 TZL210 550 253,5 520 223,5 3,24
3 TZL310 800 253,5 770 223,5 4,05
4 TZL410 1050 253,5 1020 223,5 6,71
5 TZL510 1300 253,5 1270 223,5 7,95
TwinLine-W, sokkel
100 350 1 TZW110 300 328,5 270 298,5 2,68
2 TZW210 550 328,5 520 298,5 3,52
3 TZW310 800 328,5 770 298,5 4,32
4 TZW410 1050 328,5 1020 298,5 6,98
5 TZW510 1300 328,5 1270 298,5 8,22
6 TZW610 1550 328,5 1520 298,5 9,45

Maatvoering in mm
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TwinlLine

CombiLine-M modulen i.c.m. EDF-montageprofielen

&)

Achterwand

EDF-montagegeprofiel

il
Afdekplaat

— F13°%°0%0°°0%0°6°0%6°6°0°%°6°0°%6°0%0°6°0°%6°6°0°%0°

Nt

Deur

® ©

\J

6 3

Montagerail
Bovenaanzicht

Montagerail
Positie 1

Montagerail
Positie 0 / standaard positie

Montagerail
= Positie -1

e

OEEEED J
-——\_E-E-:_g-____'\

Maatvoering A* Maatvoering B* Maatvoering C*

Kastserie Diepte 1 -1 1 0 -1 1 (0] -1
TwinLine-G 225 60 72,5 85 127,5 115 102,5 80 92,5 105
TwinLine-L 275 95 107,5 120 142,5 130 117,5 115 127,5 140
TwinLine-W 350 143,5 168,5 169 156,4 144 163,5 176 188,5

* Gebaseerd op bruikbare inbouwruimte zoals aangegeven op pagina 52. Indien deze buiten het gebied vallen, maten uit tabel B met 35 mm in mindering brengen

Maatvoeringin mm



TWINLINE COMBILINE-M MODULEN

TwinLine
CombiLine-M modulen i.c.m. WR-montageprofielen
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; []
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; Montagerail " | =
ontageral
- =—=k S
Ik
P A _ 6 B Rk
B C L &% |3
Montagerail
Bovenaanzicht
Montagerail
Positie 1
Montagerail
Positie 0 / standaard positie
Montagerail
Positie -1
Maatvoering A* Maatvoering B* Maatvoering C*
Kastserie Diepte 1 0 -1 1 0 -1 1 (0] -1
TwinLine-G 225 40 52,5 65 127,5 115 102,5 80 92,5 105
TwinLine-L 275 75 87,5 100 142,5 130 117,5 115 127,5 140
TwinLine-W 350 123,5 136 148,5 169 156,5 144 163,5 176 188,5

* Gebaseerd op bruikbare inbouwruimte zoals aangegeven op pagina 52. Indien deze buiten het gebied vallen, maten uit tabel B met 35 mm in mindering brengen

Maatvoeringin mm
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TwinLine
Inbouwen van montageplaten

o s 3
5 s :
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—— Montagerail . g
I EA
A B 15
1 T
Kastserie Diepte Maatvoering A* Maatvoering B*
TwinLine-G 225 52,5 (4 x +12,5) 170 (4x -12,5)
TwinLine-L 275 50 (8 x +12,5) 222,5 (8x-12,5)
TwinLine-W 350 48,5 (12 x +12,5) 299 (12 x +12,5)

* Gebaseerd op bruikbare inbouwruimte zoals aangegeven op pagina 52. Indien deze buiten het gebied vallen, maten uit tabel B met 35 mm in mindering brengen

Maatvoering in mm



COMBINATIE VAN EDF- OP WR-MONTAGEPROFIELEN

TwinLine
Combinatie van EDF- op WR-montageprofielen

Achterwand
il
Afdekplaat
Deur

©
@

WR-montageprofiel
EDF-montageprofiel
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. I b =]
Montagerail
I I E
= EA
B B C |18
Montagerail
Bovenaanzicht
Montagerail
Positie 1
Montagerail
Positie 0 / standaard positie
Montagerail
Positie -1
Maatvoering A* Maatvoering B* Maatvoering C* Maatvoering D*
Kastserie Diepte 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 (o] -1
TwinLine-L 275 12,5 25 37,5 98 110,5 123 139,5 127 114,5 117,5 130 142,5
TwinLine-W 350 61 73,5 86 146,5 159 171,5 165,5 153 140,5 166,5 179 191,5

* Gebaseerd op bruikbare inbouwruimte zoals aangegeven op pagina 52. Indien deze buiten het gebied vallen, maten uit tabel C met 35 mm in mindering brengen

Maatvoering in mm
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TwinlLine
Meterbord i.c.m. TwinLine-G

L

Deur

Achterwand

@ EDF-montageprofiel
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Afdekplaat
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Montage-
rail
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* Gebaseerd op bruikbare inbouwruimte zoals aangegeven op pagina 52. Indien deze buiten het gebeid vallen, inbouwmaten met 35 mm in mindering brengen

Maatvoeringin mm



TwinlLine

UITSLAGPOORTEN AAN BOVEN-, ONDERZIJDE EN ZIJWANDEN

Uitslagpoorten aan boven-, onderzijde en zijwanden
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Uitstootpoort t.b.v. TZ608
A @ Kastkoppelset
-
F
Y Lo
a0\
225
1) e—ala—A >
Kastserie Diepte Maatvoering A* Maatvoering B*
TwinLine-G 225 80,5 167
TwinLine-L 275 106,5 217
TwinLine-W 350 154,5 292

Maatvoering in mm
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TwinLine
Hijsen en transporteren van kast-, of kastdelen

Het hijsen van kast(delen) is op twee manieren
mogelijk. Het is hierbij verplicht de transportoren
van ABB met bestelcode TZ615P4 te gebruiken.
Het hijsen en transporteren van kast of kastdelen
is uitsluitelijk bedoeld voor enkele kasten. Waarbij
gelet dient te worden op het maximale gewicht!

[T

-]
L]

@ max. 470 kg




TwinlLine

METERBORDVELDEN

Meterbordvelden

Maatvoering in mm

Afdekprofiel TZ610

Voor meterbordvelden, diepte = 225 -350 mm

Aanvullend profiel voor meterbordvelden met 150 mm aansluitruimte
aan de bovenzijde van een dubbel geisoleerde kast

Afdekprofiel TZ612-614
t.b.v. afdekking van de bevestigingspunten (meter inbouw)
Middendraagprofiel bij dubbel geisoleerde kastuitvoering vloerstaand
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1xTZ610
2xTZ612-614
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1xTZ610
4 xTZ612-614

A
p

Al il

— Y

3xTZ612-614 5xTZ612-614
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ABB b.v.

Electrification Business Area

George Hintzenweg 81, 3068 AX Rotterdam
Postbus 301, 3000 AH Rotterdam

Algemene informatie Support
abb.nl/lowvoltage abb-elsupport.nl
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Volg ABB ook via:

ABB Electrification NL
E] ABB Electrification
M ABB Electrification
@ ABB Electrification NL
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Wij behouden ons het recht voor om technische wijzigingen aan
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