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KNX-lattialammityssaadin
6-kanavainen saadin integroidulla
230 VAC/24 VDC muuntajalla

AL HR HD
fRpmw

Aina sopiva lampotila 6-piirisella
KNX-lattialammityssaatimella.
Saadin soveltuu seka lammitys-
etta jaahdytyssaatoon.

Pinta-asennettava lattialammityssaadin sisddnra-
kennetulla 230 VAC/24 VDC muuntajalla. Venttiili-
moottorin ohjaustavat 2-piste, PWM tai 0-10 V.
Enintaan 2 kpl venttiilin termomoottoreita/kanava.
Saatimessa on lisaksi relelahtd kiertovesipumpun
ohjaukseen. Venttiilimoottorilaht6ja ohjataan joko
integroiduilla kanavakohtaisilla termostaattitoimin-
noilla tai ulkoisella KNX-termostaatilla.
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VAA/AG.24.2 28 146 16 Lattialammityssaadin, 6-kanavaa, 230/24 VDC, pinta-asennus
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