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Noo [Nimitys kW | A/A mnf
Perusosan jonovarokekytkin 00
' 1F PISTORASIA 3x125A+N+PE
OF2| Vikavirtasuoja 63A 500mA
!
2 DPQ& oF PISTORASIA 3x63A-+N+PE C 63 A
OF3| Vikavirtasuoja 63A 500mA
J
L2 DPQ& 3F PISTORASIA 3x63A+N-+PE C 63 A
OF4| Vikavirtasuoja 63A 500mA
4F PISTORASIA 3x32A+N+PE C32A
4F0 C63 A
5F PISTORASIA 3x32A+N+PE C32A
OF6| Vikavirtasuoja 40A 30mA
6F PISTORASIA 3x32A+N+PE C32A
6F0 CB3 A
7F PISTORASIA 3x16A+N+PE C16 A
8F PISTORASIA 1x16A+N-+PE C16 A
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