
kVA

Produit
Power Value 11LI Up/Pro
600-2000 VA

Power Value 11T G2
1-10 kVA

Power Value 11RT G2
1-10 kVA

Description Protection de l’alimentation 
économique et correction réseaux 
automatique pour le fonctionnement 
économe en énergie et les 
applications réseau d’entrée de 
gamme telles que les salles de 
serveurs dans les bureaux, les stations 
de travail et les points de vente

Protection de l’alimentation 
économique pour les salles de 
serveurs d’entrée de gamme, les 
équipements de laboratoire, les 
guichets automatiques et les autres 
appareils électroniques sensibles

Onduleur monophasé professionnel 
pour les applications les plus 
exigeantes ; maintient l’alimentation 
des serveurs critiques, des points  
de vente, des stations de travail, des 
clusters et élimine les perturbations 
de l’alimentation en entrée.  
Le module convertible le plus fin et 
totalement rackable disponible sur  
le marché (2U uniquement)
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— 
Onduleur monophasé Power Value
Alimentation sans interruption

Le Power Value d’ABB assure une alimentation 
électrique stable et fiable pour vos 
équipements critiques. Il protège vos 
appareils contre les variations de tension,  
les perturbations électriques et les coupures, 
en garantissant une alimentation propre  
et sécurisée.

Les onduleurs monophasés ABB, disponibles 
auprès de vos revendeurs spécialisés, sont 
conçus pour assurer une alimentation 
électrique stable et continue.

Idéal pour assurer la continuité de service, le Power Value s’intègre parfaitement dans 
de nombreuses applications :
• �Informatique : serveurs, postes de travail, routeurs, terminaux de point de vente
• �Industriel : automates programmables, installations légères
• �Santé & laboratoire : dispositifs médicaux, équipements d’analyse
• �Sécurité : systèmes de vidéosurveillance et de contrôle d’accès

*QUAND L’INGÉNIERIE 
SE SURPASSE

—
CATALOGUE DE 
PRODUITS (IEC)

—
Vu d’ensemble du panorama
Puissance nominale et présentation des ASI 

https://search.abb.com/library/Download.aspx?DocumentID=4NWP104969R0001_FR&LanguageCode=fr&DocumentPartId=&Action=Launch


Gamme Désignation Code article 
PowerValue 11 Li Up 
Line Interactive

600 VA, 360 W, 4 prises (IEC) 5,5 min 4NWP100170R0001
800 VA, 480 W, 4 prises (IEC) 2,5 min 4NWP100171R0001
1000 VA, 600 W, 6 prises (IEC) 5 min 4NWP100172R0001
1500 VA, 900 W, 6 prises (IEC) 6,5 min 4NWP100173R0001
2000 VA, 1200 W, 6 prises (IEC) 3,3 min 4NWP100174R0001

Power Value 11Li SCHUKO
Line Interactive

600 VA, 360 W, 4 prises (Schuko) 5,5 min 4NWP100170R0003​
800 VA, 480 W, 4 prises (Schuko) 2,5 min 4NWP100171R0003​
1000 VA, 600 W, 6 prises (Schuko) 5 min 4NWP100172R0003​
1500 VA, 900 W, 6 prises (Schuko) 6,5 min 4NWP100173R0003​
2000 VA, 1200 W, 6 prises (Schuko) 3,3 min 4NWP100174R0003​

PowerValue 11 Li Pro
Line Interactive Pure Sinus 
Wave

600 VA, 360 W, 3 prises (IEC) 5 min 4NWP100175R0001
800 VA, 480 W, 3 prises (IEC) 5 min 4NWP100176R0001
1000 VA, 700 W, 3 prises (IEC) 7,5 min 4NWP100177R0001
1500 VA, 1050 W, 3 prises (IEC) 5,5 min 4NWP100178R0001
2000 VA, 1400 W, 3 prises (IEC) 4 min 4NWP100179R0001

PowerValue 11T G2 
VFI : Double conversion

1000 VA, 900 W, 4 prises (IEC) 13,5 min 4NWP100160R0001
2000 VA, 1800 W, 4 prises (IEC) 14 min 4NWP100161R0001
3000 VA, 2700 W, 4 prises (IEC) 14 min 4NWP100162R0001
6 kVA, 4 prises, 14 min 4NWP100163R0001
6 kVA, 4 prises, 19 min 4NWP100163R0002
10 kVA, 4 prises, 7 min 4NWP100164R0001
10 kVA, 4 prises, 9 min 4NWP100164R0002

Power Value 11RT G2
VFI : Double conversion

1 kVA, FP=1, 8 prises (IEC) 10,7 min 4NWP100200R0001
2 kVA, FP=1, 8 prises (IEC) 11 min 4NWP100201R0001
3 kVA, FP=1, 8 prises (IEC) 11 min 4NWP100202R0001
6 kVA, FP=1, 8 prises 4NWP100150R0001
10 kVA, FP=1, 8 prises 4NWP100151R0001

Autonomie 50% de charge 

Onduleur monophasé Power Value

Gamme Désignation Code article 
11RT G2 1-3 kVA Kit rail montage dans baie 19’’ pour Onduleur & Batterie 4NWP100211R0001

Bypass externe de maintenance 4NWP101737R0001
Inverseur de source automatique (ATS) 16 A 4NWP104041R0001

11RT G2 6-10 kVA Kit rail montage dans baie 19’’ pour Onduleur 4NWP100111R0003
Kit rail montage dans baie 19’’ pour Batterie 4NWP100111R0004
Bypass externe de maintenance 4NWP101737R0002

Accessoires pour installation d’ASI

Gamme Désignation Code article 
11T G2 1 kVA, (IEC) 48 min 4NWP100165R0001

2 kVA, (IEC) 48 min 4NWP100166R0001
3 kVA, (IEC) 28 min 4NWP100167R0001
6 kVA, 49 min 
10 kVA, 23 min

4NWP100168R0001
4NWP100168R0001

11RT G2 1 kVA, 12 V, 29 min 4NWP100203R0001
2 kVA, 12 V, 30 min 4NWP100204R0001
3 kVA, 12 V, 30 min 4NWP100205R0001
6 kVA, 18 min  
10 kVA, 9 min

4NWP100152R0001
4NWP100152R0001

Batterie externe - Extension d'autonomie pour ASI

Gamme Désignation Code article 
11T 1-3 kVA Carte relais mini AS400 4NWP100120R0002

Carte mini Winpower SNMP Compatible Modbus TCP/IP 4NWP100110R0002
Carte mini Winpower ModBus RS 485 4NWP104039R0002

11T 6-10 kVA Carte relais AS400 4NWP100120R0001
Carte Winpower SNMP Compatible Modbus TCP/IP 4NWP100110R0001
Carte Winpower ModBus RS 485 4NWP104039R0001

11RT 1-3 kVA Carte relais AS400 4NWP100120R0001
Carte WebPro SNMP Compatible Modbus TCP/IP 4NWP100230R0001
Carte WebPro ModBus RS 485 4NWP100221R0001

11RT 6-10 kVA Carte relais AS400 4NWP100120R0001
Carte Winpower SNMP Compatible Modbus TCP/IP 4NWP100110R0001
Carte Winpower ModBus RS 485 4NWP104039R0001

Carte de communication
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—
ABB France
Business Area Electrification
Produits et Systèmes  
Moyenne et Basse Tension
324 rue du Chat Botté
CS 20400 Beynost
01708 Miribel cedex / France

—
Contact Center ABB France
Tél. : 0 810 020 000 (service 0,06 €/min + prix appel)
ou depuis l’étranger : +33 1 34 40 25 81
Email : contact.center@fr.abb.com

Copyright© 2026 ABB
Tous droits de modifications sans préavis.

Retrouvez nos solutions UPS

https://new.abb.com/ups/fr/systems
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