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Harnessflex® EVO™ コネクタバックシェル
クイック選定チャート

Amphenol PL18-G2 (ストレート)

Amphenol PL28-G2 (90°)

Amphenol PL300 PL282

Amphenol PL182-G2 

Amphenol PL300 (ストレート)

Amphenol PL300 (90°)

TE HVA280 3P

—
コネクタ名
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コネクタ名          

 Amphenol PL28-G2 

(90°エルボ)

製品型式 コネクタ型式

CI25-PL18-G2
PL28T-301-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL28U-301-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL28V-301-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL28W-301-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL28X-301-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL28Y-301-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL28T-300-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL28U-300-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL28V-300-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL28W-300-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL28X-300-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL28Y-300-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI28-PL18-G2 PL28T-301-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL28U-301-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL28V-301-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL28W-301-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL28X-301-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL28Y-301-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL28T-300-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL28U-300-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL28V-300-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL28W-300-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL28X-300-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL28Y-300-70-2.5

コネクタ名          

 Amphenol

PL300 PL282

製品型式 コネクタ型式

CI25-PL282-PL300
PL282X-301-35

CI28-PL282-PL300

CI25-PL282-PL300
PL282Y-301-35

CI28-PL282-PL300

CI25-PL282-PL300
PL282X-301-50

CI28-PL282-PL300

CI25-PL282-PL300
PL282Y-301-50

CI28-PL282-PL300

CI28-PL282-PL300 PL282X-301-70

CI28-PL282-PL300 PL282Y-301-70

CI25-PL282-PL300
PL282X-300-35

CI28-PL282-PL300

CI25-PL282-PL300
PL282Y-300-35

CI28-PL282-PL300

CI25-PL282-PL300
PL282X-300-50

CI28-PL282-PL300

CI25-PL282-PL300
PL282Y-300-50

CI28-PL282-PL300

CI28-PL282-PL300 PL282X-300-70

CI28-PL282-PL300 PL282Y-300-70

コネクタ名          

Amphenol

PL182-G2

製品型式 コネクタ型式

CI25-PL182-G2
PL182X-301-50-2-5

CI28-PL182-G2

CI25-PL182-G2
PL182Y-301-50-2-5

CI28-PL182-G2

CI25-PL182-G2
PL182U-301-50-2-5

CI28-PL182-G2

CI25-PL182-G2
PL182V-301-50-2-5

CI28-PL182-G2

CI25-PL182-G2
PL182X-300-50-2-5

CI28-PL182-G2

CI25-PL182-G2
PL182Y-300-50-2-5

CI28-PL182-G2

CI25-PL182-G2
PL182U-300-50-2-5

CI28-PL182-G2

CI25-PL182-G2
PL182V-300-50-2-5

CI28-PL182-G2

CI28-PL182-G2 PL182X-301-70-2-5

CI28-PL182-G2 PL182Y-301-70-2-5

CI28-PL182-G2 PL182U-301-70-2-5

CI28-PL182-G2 PL182V-301-70-2-5

CI28-PL182-G2 PL182X-300-70-2-5

CI28-PL182-G2 PL182Y-300-70-2-5

CI28-PL182-G2 PL182U-300-70-2-5

CI28-PL182-G2 PL182V-300-70-2-5

コネクタ名          

Amphenol PL300

(ストレート) 

製品型式 コネクタ型式

CI25-PL300
PL18X-300-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18Y-300-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18U-300-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18V-300-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18W-300-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18T-300-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18X-301-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18Y-301-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18U-301-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18V-301-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18W-301-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18T-301-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18X-300-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18Y-300-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18U-300-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18V-300-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18W-300-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL18T-300-50-5

CI25-PL300

コネクタ名          

Amphenol PL300 

(ストレート)

製品型式 コネクタ型式

CI28-PL300
PL18X-301-50-5

CI25-PL300

CI28-PL300
PL18Y-301-50-5

CI25-PL300

CI28-PL300
PL18U-301-50-5

CI25-PL300

CI28-PL300
PL18V-301-50-5

CI25-PL300

CI28-PL300
PL18W-301-50-5

CI25-PL300

CI28-PL300
PL18T-301-50-5

CI25-PL300

CI28-PL300
PL18X-300-50-5

CI25-PL300

CI28-PL300 PL18Y-300-70-5

CI28-PL300 PL18U-300-70-5

CI28-PL300 PL18V-300-70-5

CI28-PL300 PL18W-300-70-5

CI28-PL300 PL18T-300-70-5

CI28-PL300 PL18X-301-70-5

CI28-PL300 PL18Y-301-70-5

CI28-PL300 PL18U-301-70-5

CI28-PL300 PL18V-301-70-5

CI28-PL300 PL18W-301-70-5

CI28-PL300 PL18T-301-70-5

コネクタ名

Amphenol PL300 

(90°エルボ)

製品型式 コネクタ型式

CI25-PL300
PL28X-300-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28Y-300-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28U-300-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28V-300-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28W-300-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28T-300-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28X-301-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28Y-301-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28U-301-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28V-301-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28W-301-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28T-301-35-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28X-300-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28Y-300-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28U-300-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28V-300-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28W-300-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28T-300-50-5

CI28-PL300

コネクタ名          

Amphenol PL300

(90° エルボ)

製品型式 コネクタ型式

CI25-PL300
PL28X-301-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28Y-301-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28U-301-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28V-301-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28W-301-50-5

CI28-PL300

CI25-PL300
PL28T-301-50-5

CI28-PL300

CI28-PL300 PL28X-300-70-5

CI28-PL300 PL28Y-300-70-5

CI28-PL300 PL28U-300-70-5

CI28-PL300 PL28V-300-70-5

CI28-PL300 PL28W-300-70-5

CI28-PL300 PL28T-300-70-5

CI28-PL300 PL28X-301-70-5

CI28-PL300 PL28Y-301-70-5

CI28-PL300 PL28U-301-70-5

CI28-PL300 PL28V-301-70-5

CI28-PL300 PL28W-301-70-5

CI28-PL300 PL28T-301-70-5

コネクタ名          TE HVA280 3P

製品型式 コネクタ型式
アクセサリ

キャップ型式

CI16-HVA280-3 4-2103015-1

2103013-1

2103013-2

2103013-3

CI16-HVA280-3 4-2103015-2

2103013-1

2103013-2

2103013-3

CI16-HVA280-3 4-2103015-3

2103013-1

2103013-2

2103013-3

CI16-HVA280-3 4-2103015-4

2103013-1

2103013-2

2103013-3

CI16-HVA280-3 4-2103015-5

2103013-1

2103013-2

2103013-3

CI16-HVA280-3 4-2103015-6

2103013-1

2103013-2

2103013-3

コネクタ名           

Amphenol PL18-G2

(ストレート)

製品型式 コネクタ型式

CI25-PL18-G2
PL18T-301-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL18U-301-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL18V-301-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL18W-301-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL18X-301-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL18Y-301-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL18T-300-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL18U-300-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL18V-300-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL18W-300-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL18X-300-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI25-PL18-G2
PL18Y-300-50-2.5

CI28-PL18-G2

CI28-PL18-G2 PL18T-301-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL18U-301-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL18V-301-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL18W-301-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL18X-301-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL18Y-301-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL18T-300-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL18U-300-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL18V-300-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL18W-300-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL18X-300-70-2.5

CI28-PL18-G2 PL18Y-300-70-2.5
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Harnessflex® (ハーネスフレックス)は、ワイヤーハーネス
の機械的摩耗や液体侵入および塩害腐食による損傷に対して
包括的な保護システムを提供します。

— 
Harnessflex® Specialist Conduit Systems

Protecting critical electrical wiring 
in heavy automotive vehicles

—
EVO™ コンジットシステム
コルゲートチューブ選定チャート

使用温度範囲

モデル 材質 重量 スリットタイプ
最低温度
常時仕様

最高温度 
常時使用

短期間最高温度
 (3000時間)  (200 時間)

NC

6ナイロン 標準 ● -40°C +120°C +150 °C +175 °C

CTPA

6ナイロン 軽量 ● -40°C +120 °C +135 °C +135 °C

CPC

コポリエステル 重量 – -50°C +135 °C +150 °C +175 °C

3 4

製品型式
ナイロン ゴム

オプション
クリップ

MSA08 MSAR08 CCSB08

MSA10 MSAR10 CCSB10

MSA12 MSAR12 CCSB12

MSA16 MSAR16 CCSB16

MSA20 MSAR20 CCSB20

MSA25 MSAR25 CCSB25

MSA28 MSAR28 CCSB28

MSA32 MSAR32 CCSB32

MSA40 MSAR40 CCSB40

—
Harnessflex® インターコネクトシステム
選定チャート

—
ABB株式会社

エレクトリフィケーション事業本部

〒141-6022

東京都品川区大崎2-1-1

ThinkPark Tower 22F

TEL: 03-4523-6600

email: contact.center@jp.abb.com

https://new.abb.com/low-voltage/ja/products/conduit-fittings/harnessflex

9AKK108469A0286_JA


