
• �Modulaire armaturen met meerdere montagemogelijkheden
• �Eenvoudige, snelle installatie en onderhoud dankzij slimme functies
• �Uitstekende lichtverdeling en zichtbaarheid

— 
Movion®

Waar modulariteit tot eenvoud leidt





—
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—
Movion®
Modulair & veelzijdig

Vluchtweg- en Anti-paniekverlichting - Inbouw
• Rond ontwerp, passend in elk plafond
• Speciaal ontworpen lens voor optimale

lichtverdeling - lange en brede lichtbundel
• Snelle installatie en mogelijkheid tot

doorbedrading
• Standaard uitvoering Wit RAL9003

—
LED armaturen

Optiek GID code Type Testfunctie
Auto- 
nomie Input voltage

Output 
Nood (lm)

Omgevings- 
temp (°C)

Gewicht 
(kg)

Vluchtweg 7TCA305020R0130 EL800R-M3/ST ER VL ZelfTest 3u 230-240V AC 50/60Hz 101 5-35°C 0,31

7TCA305020R0133 EL800R-M3/LB400 ER VL ZelfTest-LB400 3u 230-240V AC 50/60Hz 101 5-35°C 0,31

7TCA305020R0131 EL800R-M3/DALI ER VL ZelfTest/DALI 3u 230-240V AC 50/60Hz 101 5-35°C 0,31

7TCA305020R0132 EL800R-M3/COM ER VL Naveo(Pro) 3u 230-240V AC 50/60Hz 101 5-35°C 0,31

7TCA305020R0154 EL800R-M3/BT ER VL Naveo(Pro) Wireless 3u Informeer naar beschikbaarheid

7TCA305020R0134 EL800R-230 ER VL Centrale Batterijkast 230V 220-240V AC/DC 0-60Hz 124 0-40°C 0,21

7TCA305020R0135 EL800R-230/FLX ER VL Cent Bat + com module 230V 220-240V AC/DC 0-60Hz 124 0-40°C 0,21

Anti-paniek 7TCA305020R0137 EL800R-M3/ST OA VL ZelfTest 3u 230-240V AC 50/60Hz 109 5-35°C 0,31

7TCA305020R0140 EL800R-M3/LB400 OA VL ZelfTest-LB400 3u 230-240V AC 50/60Hz 109 5-35°C 0,31

7TCA305020R0138 EL800R-M3/DALI OA VL ZelfTest/DALI 3u 230-240V AC 50/60Hz 109 5-35°C 0,31

7TCA305020R0139 EL800R-M3/COM OA VL Naveo(Pro) 3u 230-240V AC 50/60Hz 109 5-35°C 0,31

7TCA305020R0155 EL800R-M3/BT OA VL Naveo(Pro) Wireless 3u Informeer naar beschikbaarheid

7TCA305020R0141 EL800R-230 OA VL Centrale Batterijkast 230V 220-240V AC/DC 0-60Hz 134 0-40°C 0,21

7TCA305020R0142 EL800R-230/FLX OA VL Cent Bat + com module 230V 220-240V AC/DC 0-60Hz 134 0-40°C 0,21

IP waarde Product type

IP20 inbouw montage bovenzijde

IP42 inbouw montage onderzijde

20

GID code Beschrijving Product type

7TCA091360R0959 RENO 2200-3300 Renovatiekit inbouw, staal, wit

—
Accessoires

212

min160(Ø68)
min150(Ø74)

240

47

50

145

5-30
30

36Ø68

Ø100

Bij het gebruik van standaard boordiameter 68 mm dient de ruimte 
boven het plafond minimaal 16 cm te bedragen zodat de driver kan 
worden geplaatst.

Indien de vrije ruimte boven het plafond nog slecht 15 cm bedraagt 
kan de driver nog worden geplaatst mits de boordiameter wordt 
vergroot tot 74 cm.

42
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Optiek GID code Type Testfunctie
Auto- 
nomie Input voltage

Output 
Nood (lm)

Omgevings- 
temp (°C)

Gewicht 
(kg)

Vluchtweg 7TCA305020R0116 EL800S-M3/ST ER VL ZelfTest 3u 230-240V AC 50/60Hz 101 5-35°C 0,39

7TCA305020R0119 EL800S-M3/LB400 ER VL ZelfTest-LB400 3u 230-240V AC 50/60Hz 101 5-35°C 0,39

7TCA305020R0117 EL800S-M3/DALI ER VL ZelfTest/DALI 3u 230-240V AC 50/60Hz 101 5-35°C 0,39

7TCA305020R0118 EL800S-M3/COM ER VL Naveo(Pro) 3u 230-240V AC 50/60Hz 101 5-35°C 0,39

7TCA305020R0152 EL800S-M3/BT ER VL Naveo(Pro) Wireless 3u Informeer naar beschikbaarheid

7TCA305020R0120 EL800S-230 ER VL Centrale Batterijkast 230V 220-240V AC/DC 0-60Hz 124 0-40°C 0,29

7TCA305020R0121 EL800S-230/FLX ER VL Cent Bat + com module 230V 220-240V AC/DC 0-60Hz 124 0-40°C 0,29

Anti-paniek 7TCA305020R0123 EL800S-M3/ST OA VL ZelfTest 3u 230-240V AC 50/60Hz 109 5-35°C 0,39

7TCA305020R0126 EL800S-M3/LB400 OA VL ZelfTest-LB400 3u 230-240V AC 50/60Hz 109 5-35°C 0,39

7TCA305020R0124 EL800S-M3/DALI OA VL ZelfTest/DALI 3u 230-240V AC 50/60Hz 109 5-35°C 0,39

7TCA305020R0125 EL800S-M3/COM OA VL Naveo(Pro) 3u 230-240V AC 50/60Hz 109 5-35°C 0,39

7TCA305020R0153 EL800S-M3/BT OA VL Naveo(Pro) Wireless 3u Informeer naar beschikbaarheid

7TCA305020R0127 EL800S-230 OA VL Centrale Batterijkast 230V 220-240V AC/DC 0-60Hz 134 0-40°C 0,29

7TCA305020R0128 EL800S-230/FLX OA VL Cent Bat + com module 230V 220-240V AC/DC 0-60Hz 134 0-40°C 0,29

 

GID code Beschrijving Product type

7TCA307020R0054 PK EL800 Pendelplaat opbouw

—
Movion®
Modulair & veelzijdig

40

Vluchtweg- en Anti-paniekverlichting - 
Opbouwmontage
•	 Vierkant ontwerp, passend op elk plafond 
•	 Speciaal ontworpen lens voor optimale 

lichtverspreiding - lange en brede lichtbundel
•	 Snelle installatie en mogelijkheid tot 

doorbedrading
•	 Lichtrailmontage met 3C-adapter inbegrepen
•	 Standaard uitvoering Wit RAL9003

—
LED armaturen

04

—
Accessoires

Modulaire pendelbuizen en accessoires te gebruiken 
met de pendelplaat: zie catalogus.

110
55

151 x 151

Ø6-20

38

16 x 26

55
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Vluchtwegsignalisatie - 22m
• Eén versie beschikbaar voor muur- en

plafondbevestiging
• Sterke lichtverdeling met 500 cd/m²
• Lichtrailbevestiging voor 3C-adapter

(3C-adapter NIET meegeleverd)
• Kit voor inbouw in plafond beschikbaar
• Standaard uitvoering Wit RAL9003

—
LED armaturen, 1 x LED 2W, inclusief 5 pictogrammen:

42 04 22

—
Movion®
Modulair & veelzijdig

Versie GID code Type Testfunctie
Auto- 
nomie Input voltage

Output 
Nood (lm)

Omgevings- 
temp (°C)

Gewicht 
(kg)

Signalisatie 7TCA305020R0078 XT800S-M3/ST 22M VL ZelfTest 3u 230-240V AC 50/60Hz 500 cd/m² 5-35°C 0,31

7TCA305020R0081 XT800S-M3/LB400 22M VL ZelfTest-LB400 3u 230-240V AC 50/60Hz 500 cd/m² 5-35°C 0,31

7TCA305020R0079 XT800S-M3/DALI 22M VL ZelfTest/DALI 3u 230-240V AC 50/60Hz 500 cd/m² 5-35°C 0,31

7TCA305020R0080 XT800S-M3/COM 22M VL Naveo(Pro) 3u 230-240V AC 50/60Hz 500 cd/m² 5-35°C 0,31

7TCA305020R0146 XT800S-M3/BT 22M VL Naveo(Pro) Wireless 3u Informeer naar beschikbaarheid

7TCA305020R0082 XT800S-230 22M VL Centrale Batterijkast 230V 220-240V AC/DC 0-60Hz 500 cd/m² 0-40°C 0,21

7TCA305020R0083 XT800S-230/FLX 22M VL Cent Bat + com module 230V 220-240V AC/DC 0-60Hz 500 cd/m² 0-40°C 0,21

GID code Type Omschrijving

7TCA307030R0145 PF800 22M/U VL Groen Pijl Boven (folie)

7TCA307030R0146 PF800 22M/L VL Groen Pijl Links (folie)

7TCA307030R0147 PF800 22M/R VL Groen Pijl Rechts (folie)

7TCA307030R0148 PF800 22M/D VL Groen Pijl Onder (folie)

7TCA307030R0138 PF800 22M/UL Groen Pijl Schuin Links Boven (folie)

7TCA307030R0139 PF800 22M/UR Groen Pijl Schuin Rechts Boven (folie)

7TCA307030R0140 PF800 22M/DL Groen Pijl Schuin Links Onder (folie)

7TCA307030R0141 PF800 22M/DR Groen Pijl Schuin Rechts Onder (folie)

7TCA307030R0142 PF800 22M/G Groen Vlak (folie)

7TCA307030R0143 PF800 22M/FE Rood Brandblusser (folie)

7TCA307030R0144 PF800 22M/FH Rood Brandhaspel (folie)

IP waarde Product type

IP20* inbouw montage bovenzijde

IP42* inbouw montage onderzijde

*Alleen van toepassing wanneer de inbouwkit wordt gebruikt.

GID code Beschrijving Product type

7TCA307020R0049 RK XT800 Inbouwkit 

7TCA307020R0050 PK XT800* Pendelplaat

7TCA307020R0048 RENO XT800** Renovatiekit

*Modulaire pendelbuizen en accessoires te gebruiken  
met de pendelplaat : zie catalogus.

** Gebruik de RENO XT800 in combinatie met de RK XT800.

16

8

116
184

68

27

95
260

47

231

Ø5
90

87

1-35

75

110

330

285

—
Pictogrammen

—
Accessoires
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—
LED armaturen, 1 x LED 2W, + 1 x LED 1W, inclusief 5 pictogrammen:

Hybride - 22m
•	 Alles-in-één vluchtrouteverlichting en 

signalisatiearmatuur voor wand- en 
plafondmontage

•	 Beschikbare lenzen voor vluchtrouteverlichting 
en 5 lux verlichting van veiligheidsuitrusting

•	 Lichtrailbevestiging voor 3C-adapter 
(3C-adapter NIET meegeleverd)

•	 Kit voor inbouw in plafond beschikbaar
•	 Standaard uitvoering Wit RAL9003

42 04 22

GID code Beschrijving Product type

7TCA307020R0049 RK XT800 Inbouwkit

7TCA307020R0050 PK XT800* Pendelplaat opbouw

7TCA307020R0051 WB XTH 800 Wandbeugel

7TCA307020R0048 RENO XT800** Renovatiekit

*Modulaire pendelbuizen en accessoires te gebruiken  
met de pendelplaat: zie catalogus.

** Gebruik de RENO XT800 in combinatie met de RK XT800.

1039

121

189

68

25

Ø20

Ø5

12524

260

47
123

76

236
161

10

121
189

68

27

39

95
260

47

236

16

Ø5

—
Movion®
Modulair & veelzijdig

Versie GID code Type Testfunctie
Auto- 
nomie Input voltage

Output  
Nood (lm)

Omgevings- 
temp (°C)

Gewicht 
(kg)

Signalisatie +
verlichting
1 lux
of 5 lux

7TCA305020R0085 XTH800S-M3/ST 22M VL ZelfTest 3u 230-240V AC 50/60Hz 67 5-35°C 0,31

7TCA305020R0088 XTH800S-M3/LB400 22M VL ZelfTest-LB400 3u 230-240V AC 50/60Hz 67 5-35°C 0,31

7TCA305020R0086 XTH800S-M3/DALI 22M VL ZelfTest/DALI 3u 230-240V AC 50/60Hz 67 5-35°C 0,31

7TCA305020R0087 XTH800S-M3/COM 22M VL Naveo(Pro) 3u 230-240V AC 50/60Hz 67 5-35°C 0,31

7TCA305020R0147 XTH800S-M3/BT 22M VL Naveo(Pro) Wireless 3u Informeer naar beschikbaarheid

7TCA305020R0089 XTH800S-230 22M VL Centrale Batterijkast 230V 220-240V AC/DC 0-60Hz 82 0-40°C 0,21

7TCA305020R0090 XTH800S-230/FLX 22M VL Cent Bat + com module 230V 220-240V AC/DC 0-60Hz 82 0-40°C 0,21

 

GID code Type Omschrijving

7TCA307030R0145 PF800 22M/U VL Groen Pijl Boven (folie)

7TCA307030R0146 PF800 22M/L VL Groen Pijl Links (folie)

7TCA307030R0147 PF800 22M/R VL Groen Pijl Rechts (folie)

7TCA307030R0148 PF800 22M/D VL Groen Pijl Onder (folie)

7TCA307030R0138 PF800 22M/UL Groen Pijl Schuin Links Boven (folie)

7TCA307030R0139 PF800 22M/UR Groen Pijl Schuin Rechts Boven (folie)

7TCA307030R0140 PF800 22M/DL Groen Pijl Schuin Links Onder (folie)

7TCA307030R0141 PF800 22M/DR Groen Pijl Schuin Rechts Onder (folie)

7TCA307030R0142 PF800 22M/G Groen Vlak (folie)

7TCA307030R0143 PF800 22M/FE Rood Brandblusser (folie)

7TCA307030R0144 PF800 22M/FH Rood Brandhaspel (folie)

IP waarde Product type

IP20* inbouw montage bovenzijde

IP42* inbouw montage onderzijde

*Alleen van toepassing wanneer de inbouwkit wordt gebruikt.

—
Pictogrammen

—
Accessoires

Inclusief:

Lens 1 lux Lens 5 lux
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© Copyright 2018 ABB. All rights reserved. 
Specifications subject to change without notice.

—
ABB N.V.
VanLien Noodverlichting
Hoge wei 27 
1930 Zaventem
Belgium

new.abb.com/low-voltage/nl-be

—
Belgium
Technical
Tel.: +32 (0) 2 718 63 07
E-mail: BE-tech-EP@abb.com

Customer service
Tel.: +32 (0) 2 718 63 07
E-mail: BE-order-EP@abb.com
—
Luxembourg
Technical
Tel.: +352 (0) 49 31 16 20
E-mail: info.lux@lu.abb.com

Customer service
Tel.: +352 (0) 49 31 16 20
E-mail: LU-order-EP@abb.com
—
VanLien
Belgium
Tel.: +32 (0) 2 718 63 07
E-mail: BE-vanlien@abb.com

Luxembourg
Tel.: +352 (0) 49 31 16 20
E-mail: BE-vanlien@abb.com
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